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Sisä-/ulkoyksikön asennuspiirustukset

Kylmäaineputkisto täytyy pitää 
mahdollisimman lyhyenä.
* Suositeltu lyhin putken pituus on 1,5 m, 

jotta vältetään ulkoyksiköstä tuleva melu 
ja tärinä. 

 (Mekaanista melua ja tärinää voi esiintyä 
sen mukaan, miten yksikkö on asennettu ja 
millaisessa ympäristössä sitä käytetään.)

** Älä lisää kylmäainetta.

574 mm(Jalan pultinreikien keskipisteet) (Ja
lan pultin

reikie
n 

keski
piste

et)
326 mm

Sulkuventtiilin kansi
�„  Sulkuventtiilin kannen irrotus.

1) Irrota sulkuventtiilin kannen 
ruuvi.

2) Irrota kansi työntämällä sitä 
alaspäin.

�„  Sulkuventtiilin kannen kiinnitys.
1) Laita sulkuventtiilin kannen 

yläosa ulkoyksikköön.
2) Kiristä ruuvit.

KostutusletkuG

Jos kostutusletku       on vaikea asentaa, katkaise ja 
asenna se sekä liitä se käyttäen ulkoyksikön mukana 
toimitettua liitoskappaletta       tai kulmaa (hankitaan 
erikseen). 

Kiedo eristysputken ympärille eristysnauhaa alhaalta 
ylös asti.

Liitä laippa sisäyksikön puolelta.

Kylmäaineputkisto täytyy suojata 
fyysisiltä vaurioilta.
Asenna muovisuojus tai 
vastaava.

Jätä tilaa putkien ja sähkölaitteiden huoltoa 
varten.

Jos on vaara, että yksikkö putoaa, 
käytä jalkapultteja tai lankoja.

Käytä ulkoyksikössä tukialustoja 
paikoissa, joissa on huono 
vedenpoisto.
Säädä jalan korkeutta, kunnes yksikkö 
on vaakasuorassa. Muuten saattaa 
esiintyä vesivuotoja tai lammikoiden 
muodostumista.

Jätä kattopinnan alapuolelle 
300 mm työskentelytilaa.

Älä asenna kulmaa kostutusletkuun     , ellei se ole 
täysin välttämätöntä.

Laippaliitäntä täytyy asentaa ulos.

Asenna letku niin, että se viettää 
alaspäin.

Älä taivuta kostutusletkua      yli 
90°.

Leikkaa lämpöeristysputki 
sopivan pituiseksi ja kiedo sen 
ympärille eristysnauhaa. 
Varmista, että eristysputken 
leikkauslinjaan ei jää rakoja.

HUOMAUTUS
* Aseta putkiston pituudeksi 1,5–10 m.

250 mm seinästä

Vähintään 30 mm katosta

�‡�� �-�R�V���V�H�L�Q�l���R�Q���\�K�G�H�O�O�l���S�X�R�O�H�O�O�D���U�L�L�W�W�l�Y�l�Q��
kaukana, etäisyys toisesta seinästä 
voi olla vähintään 20 mm.

Vähintään 50 mm seinistä 
(molemmilla puolilla)

Langaton kaukosäädinD

Kaukosäätimen 
teline

EKoukku

Laita paristot      paikoilleen.F

Ruuvit (eivät sisälly 
toimitukseen: M3 × 20L)

Varmista ennen kaukosäätimen telineen  
     ruuvaamista seinään, että sisäyksikkö 
vastaanottaa ohjaussignaalit kunnolla.
E

10 m
1,5 m

Putkiston suurin sallittu pituus
Putkiston pienin sallittu pituus *

8 mPutkiston suurin sallittu korkeus
Ulkohalk. 9,5 mmKaasuputki
Ulkohalk. 6,4 mmNesteputki

Lisättävän kylmäaineen 
suurin sallittu määrä ** 1,34 kg

G
G

G

J

�„  Sisäyksikön kiinnitys 
1) Kiinnitä asennuslevyn       koukut sisäyksikköön yksikön yläosassa olevien 

�U-merkkien (3 kohtaa) avulla.
2) Kiinnitä alarungon kielekkeet asennuslevyyn      . Jos kielekkeet eivät kiinnity 

levyyn, irrota etusäleikkö niiden kiinnittämistä varten.
 (Tarkista, että kielekkeet ovat kunnolla kiinni.)

�„  Sisäyksikön irrotus
Paina etusäleikön (pohja) alaosan merkittyä osaa 
ylös, irrota kielekkeet, nosta yksikköä ylös ja irrota se.

A

A

Koukku

Kieleke

Alarunko

A Asennuslevy
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