
MODELLER
FTXZ25NV1B
FTXZ35NV1B
FTXZ50NV1B

RXZ25NV1B
RXZ35NV1B
RXZ50NV1B

INSTALLERINGS­
HÅNDBOK
R32 Delt serie
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Installeringstegninger for innendørs-/utendørsanlegg

Kjølemedierør må ha en minimumslengde.
* Anbefalt korteste rørlengde er 1,5 m for 

å unngå støy fra utendørsanlegget samt 
vibrasjon.
(Mekanisk støy og vibrasjon kan 
forekomme, avhengig av hvordan anlegget 
er installert samt miljøet der det brukes.)

** Ikke fyll på ekstra kjølemedium.

574 mm(Hullsenter for sokkelbolter)
(Hullse

nter fo
r 

sokke
lbolter)326 mm

Deksel på avstengingsventil
�„  Slik tar du av dekselet på 

avstengingsventilen.
1) Fjern skruen på dekselet på 

avstengingsventilen.
2) Trekk dekselet nedover 

for å ta det av.
�„  Slik fester du dekselet på 

avstengingsventilen.
1) Sett øvre del av dekselet 

på avstengingsventilen inn 
i utendørsanlegget.

2) Trekk til skruene.

LuftfukterslangeG

Hvis det er vanskelig å plassere       luftfukterslangen, 
kutter du den til før du plasserer den, og deretter 
tilkobler du den ved hjelp av      skjøten som følger 
med utendørsanlegget eller et alburør (kjøpes lokalt). 

Surr inn isoleringsrøret med tape fra bunn til topp.

Tilkoble konen fra siden på 
innendørsanlegget.

Kjølemedierør må beskyttes mot 
fysiske skader.
Monter et plastdeksel eller 
tilsvarende.

Sørg for plass til røropplegg og elektrisk 
vedlikehold.

Bruk sokkelbolter eller vaiere hvis det 
er fare for at anlegget skal falle ned.

Bruk sokkelblokker til utendørs-
anlegget på steder med dårlig 
drenering.
Juster sokkelhøyden til anlegget er 
i vater. Ellers kan det forekomme 
vannlekkasje eller vannansamling.

La det være 300 mm 
arbeidsplass under taket.

Unngå så langt som mulig å montere vannlås på    
luftfukterslangen.

Konetilkoblingen bør installeres utendørs.

Monter slangen med et fall.

     luftfukterslangen må ikke 
bøyes mer enn 90°.

Kutt varmeisoleringsrøret i 
passende lengde, og surr det 
med tape slik at det ikke er noen 
åpning i isoleringsrørets spalte.

FARE
* Angi rørlengden fra 1,5 m til 10 m.

250 mm fra veggen

30 mm eller mer fra tak

�‡�� �+�Y�L�V���Y�H�J�J�H�Q���S�n���G�H�Q���H�Q�H���V�L�G�H�Q���H�U���O�D�Q�J�W��
nok unna, kan avstanden fra den andre 
veggen være minimum 20 mm.

50 mm eller mer fra vegg (på begge sider)

Trådløs fjernkontrollD

Fjernkontroll-
holder

EKrok

Sett i       batteriene.F

Skruer 
(kjøpes lokalt: M3 × 20L)

Før du skrur fast      fjernkontrollholderen 
på veggen, må du forvisse deg om at 
innendørsanlegget mottar signalene fra 
fjernkontrollen ordentlig.

E

10 m
1,5 m

Maks. tillatt rørlengde
Min. tillatt rørlengde *

8 mMaks. tillatt rørhøyde
YD 9,5 mmGassrør
YD 6,4 mmVæskerør

Maks. tillatt mengde 
etterfylt kjølemedium ** 1,34 kg

G
G

G

J

�„  Slik fester du innendørsanlegget 
1) Monter      festeplatens kroker på innendørsanlegget ved hjelp av �U-merkene 

(3 steder) øverst på innendørsanlegget.
2) Sett fast knastene på bunnrammen i       festeplaten. Hvis knastene ikke hektes 

fast i platen, tar du av frontristen for å feste dem.
 (Kontroller at knastene festes godt.)

�„  Slik tar du av innendørsanlegget
Trykk opp merket del på bunnen av frontristen 
(bunnen), løsne knastene, og deretter tar du 
av anlegget mens du løfter det oppover.

A

A

Krok

Knast

Bunnramme

A Festeplate
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