
MODELE
FTXZ25NV1B
FTXZ35NV1B
FTXZ50NV1B

RXZ25NV1B
RXZ35NV1B
RXZ50NV1B

INSTRUKCJA 
MONTAŻU
Klimatyzatory R32 typu Split
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Środki ostrożności

Należy przeczytać środki ostrożności zamieszczone w tej 
instrukcji przed rozpoczęciem instalowania urządzenia. To urządzenie zostało napełnione czynnikiem chłodniczym R32.

•	 Opisane w tym dokumencie środki ostrożności opatrzono słowem OSTRZEŻENIE i PRZESTROGA. W sekcjach oznaczonych w ten sposób znajdują się informacje 
dotyczące bezpieczeństwa. Należy przestrzegać wszystkich środków ostrożności. 

•	 Znaczenie symboli OSTRZEŻENIE i PRZESTROGA 

OSTRZEŻENIE...................... Nieprzestrzeganie tych instrukcji może spowodować obrażenia ciała lub śmierć.

PRZESTROGA...................... Nieprzestrzeganie tych instrukcji może spowodować uszkodzenie mienia lub obrażenia ciała, które mogą, w zależności 
od okoliczności, okazać się bardzo poważne w skutkach.

•	 Symbole bezpieczeństwa prezentowane w niniejszej publikacji mają następujące znaczenie:

Należy postępować dokładnie według 
instrukcji. Należy koniecznie zapewnić uziemienie. Postępowanie zabronione.

•	 Po zakończeniu instalacji należy przeprowadzić próbny rozruch urządzenia w celu potwierdzenia sprawności urządzenia oraz objaśnić klientowi sposób obsługi 
klimatyzatora oraz jego konserwacji w oparciu o treść instrukcji obsługi.

 OSTRZEŻENIE
•	 Prace instalacyjne powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel. 

Użytkownik nie powinien podejmować prób samodzielnej instalacji klimatyzatora. Wykonanie instalacji w sposób nieprawidłowy może powodować wycieki 
wody, porażenie prądem elektrycznym lub pożar. 

•	 Klimatyzator należy zamontować zgodnie z instrukcjami podanymi w tej instrukcji instalacji. 
Wykonanie instalacji w sposób nieprawidłowy może powodować wycieki wody, porażenie prądem elektrycznym lub pożar. 

•	 Przy montażu należy stosować wyłącznie części wymienione w instrukcji.
Użycie nieprawidłowych części może spowodować upadek urządzenia, wycieki wody, porażenie prądem elektrycznym lub pożar. 

•	 Klimatyzator należy zamontować na solidnej podstawie, która wytrzyma ciężar urządzenia. 
Niewystarczająca wytrzymałość fundamentu może spowodować upadek urządzenia i obrażenia.

•	 Prace elektryczne należy prowadzić zgodnie z odpowiednimi przepisami lokalnymi i krajowymi oraz zgodnie z instrukcjami podanymi w niniejszej 
instrukcji. Należy koniecznie stosować oddzielne źródło zasilania. 
Zastosowanie elementów o niewystarczającej obciążalności oraz wykonanie instalacji w sposób nieprawidłowy może być przyczyną porażenia prądem 
elektrycznym lub pożaru. 

•	 Stosować przewód o odpowiedniej długości. 
Nie należy stosować skrętki ani przedłużaczy – mogłoby to spowodować przegrzanie się instalacji, porażenie prądem elektrycznym lub pożar.

•	 Należy upewnić się, że wszystkie przewody są przymocowane, użyto kabli wymienionych w instrukcji, zabezpieczając przewody i ich połączenia 
przed naprężeniami zewnętrznymi. 
Nieprawidłowo wykonane połączenia lub niewystarczająco zabezpieczone przewody mogą być przyczyną przegrzewania się instalacji lub pożaru.

•	 Podczas wykonywania połączeń elektrycznych pomiędzy jednostką wewnętrzną a zewnętrzną oraz doprowadzaniem zasilania należy umieścić 
przewody tak, by moduł sterujący można było zamknąć. 
Nieprawidłowe umieszczenie pokrywy modułu sterującego może spowodować porażenie prądem elektrycznym, pożar lub przegrzanie złączy. 

•	 Jeśli w trakcie pracy ulatnia się czynnik chłodniczy w stanie gazowym, należy niezwłocznie przewietrzyć otoczenie instalacji.
W wypadku kontaktu pary czynnika chłodniczego z ogniem może dojść do wydzielania toksycznych gazów.

•	 Po zakończeniu instalacji należy sprawdzić układ przewodów rurowych pod kątem szczelności.
W wypadku wycieku czynnika chłodniczego do pomieszczenia i jego zetknięcia z płomieniem grzejnika, pieca lub kuchenki może wydzielić się toksyczny gaz.

•	 Podczas montażu lub przenoszenia klimatyzatora należy uważać, by do układu czynnika chłodniczego nie dostały się substancje inne niż 
wymagany czynnik chłodniczy (R32), np. powietrze. 
Obecność powietrza lub obcej substancji w układzie czynnika chłodniczego powoduje nadmierny wzrost ciśnienia i może doprowadzić do uszkodzenia 
urządzeń, a w rezultacie obrażeń ciała. 

•	 Podczas montażu należy przed uruchomieniem sprężarki w sposób pewny przymocować przewody czynnika. 
Jeśli podczas odsysania przewody czynnika chłodniczego nie będą podłączone, a zawór odcinający będzie otwarty, po uruchomieniu sprężarki zostanie 
zassane powietrze, co spowoduje wytworzenie nieprawidłowego ciśnienia w cyklu chłodniczym i może doprowadzić do uszkodzenia urządzeń, a nawet 
odniesienia obrażeń. 

•	 Podczas odsysania należy przed odłączeniem przewodów czynnika zatrzymać sprężarkę. 
Jeśli podczas odsysania sprężarka będzie uruchomiona, a zawór odcinający otwarty, po usunięciu przewodu powietrze zostanie zassane, co spowoduje 
wytworzenie nieprawidłowego ciśnienia w cyklu chłodniczym, stwarzając ryzyko uszkodzenia urządzenia oraz odniesienia obrażeń. 
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 OSTRZEŻENIE
•	 Klimatyzator musi być koniecznie uziemiony.

Uziemienia nie wolno wykonywać za pośrednictwem rury, przewodu piorunochronu lub uziemienia instalacji telefonicznej. Niedokładne uziemienie może być 
przyczyną porażenia prądem elektrycznym.

•	 Należy zainstalować detektor prądu upływowego. 
Brak detektora prądu upływowego może być przyczyną porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.

•	 Nie wolno przyspieszać procesu odszraniania ani czyścić urządzenia w sposób inny niż przewidziany przez jego producenta.

•	 Urządzenie wymaga przechowywania w pomieszczeniu wolnym od źródeł zapłonu w urządzeniach pracujących w trybie ciągły, (np. otwartych 
płomieni, kuchenek gazowych czy elektrycznych grzejników).

•	 Urządzenia nie wolno dziurawić ani palić.

•	 Należy pamiętać, że czynnik chłodniczy nie może wydzielać nieprzyjemnego zapachu.

•	 Urządzenie wymaga zainstalowania, eksploatacji i przechowywania w pomieszczeniu, którego powierzchnia przekracza 1,8 m2.

•	 Należy przestrzegać przepisów dotyczących gazów fluorowanych.

 PRZESTROGA
•	 Klimatyzatora nie wolno montować w miejscu, w którym istnieje ryzyko wycieków gazów palnych.

W razie wycieku gazu gromadzenie się go w otoczeniu klimatyzatora może stwarzać zagrożenie pożarem.

•	 W celu umożliwienia prawidłowego odprowadzania skroplin należy zamontować instalację odprowadzania skroplin; aby zapobiec skraplaniu, 
należy zaizolować przewody, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi w tej instrukcji montażu. 
Nieprawidłowa instalacja odprowadzania skroplin może spowodować wycieki wody z urządzenia wewnętrznego i uszkodzenie mienia. 

•	 Połączenie kielichowe należy dokręcić metodą podaną w dokumentacji, np. kluczem dynamometrycznym. 
Zbyt mocne dokręcenie połączenia kielichowego może spowodować – po dłuższej eksploatacji – pęknięcie połączenia i wyciek czynnika chłodniczego. 

•	 Należy podjąć odpowiednie środki ostrożności, aby zapobiec wykorzystywaniu przez zwierzęta urządzenia zewnętrznego jako schronienia.
Kontakt małych zwierząt z częściami elektrycznymi może doprowadzić do uszkodzeń, powstania dymu lub pożaru. Należy poinformować użytkownika, 
że obszar wokół urządzenia należy utrzymywać w czystości.

•	 Temperatura czynnika chłodniczego w obiegu będzie wysoka, należy zatem zwrócić uwagę na to, aby przewody elektryczne łączące urządzenia 
były prowadzone z dala od przewodów miedzianych, które w normalnej sytuacji nie są izolowane termicznie.

•	 Wszelkie prace z użyciem czynnika chłodniczego, w tym napełnianie i opróżnianie instalacji oraz utylizację czynnika, mogą wykonywać wyłącznie 
osoby wykwalifikowane.

N002

��„ Ważne informacje dotyczące używanego czynnika chłodniczego
Ten produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane objęte uzgodnieniami Protokołu z Kioto. Gazów tych nie wolno uwalniać do atmosfery.

Rodzaj czynnika chłodniczego: R32
Wskaźnik GWP(1) : 550 *
(1) GWP = wskaźnik odzwierciedlający potencjał tworzenia efektu cieplarnianego

Ilość czynnika chłodniczego podano na tabliczce znamionowej urządzenia.
* Ta wartość odzwierciedla wymogi określone w rozporządzeniu dotyczącym gazów fluorowanych (824/2006).
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Montaż urządzenia wewnętrznego

1. Mocowanie płyty montażowej
• Płyta montażowa A  znajdują się w dolnej części urządzenia wewnętrznego. Wykręć śrubę.
• Płyta montażowa A  powinna być przytwierdzona do ściany, która wytrzyma ciężar urządzenia wewnętrznego.

1) Tymczasowo przymocuj A  płytę montażową do ściany, upewnij się, że panel jest umieszczony całkowicie poziomo i oznacz na ścianie miejsce na wywiercenie 
otworów.

2) Przymocuj A  płytę montażową do ściany za pomocą śrub.
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2. Wiercenie otworu w ścianie i montaż kanału przelotowego
• W przypadku ścian zawierających metalowe ramy lub płyty, należy w otworach przelotowych 

stosować kanały przelotowe i zaślepki, aby zapobiec przegrzewaniu się, porażeniu prądem 
elektrycznym lub pożarowi.

• Wolne przestrzenie wokół rur i kanałów należy wypełnić uszczelniaczem, aby zapobiec 
wyciekom wody.
1) Przewierć przez ścianę otwór o średnicy 65 mm, biegnący w dół ku stronie zewnętrznej.
2) Wsuń do otworu kanał przelotowy.
3) Wsuń do kanału zaślepkę.
4) Po zakończeniu montażu przewodów czynnika chłodniczego, przewodów elektrycznych 

i odprowadzających skropliny, uszczelnij kitem otwór w ścianie. 

�J65

Strona wewnętrzna

Kanał przelotowy w ścianie 
(nie należy do wyposażenia)

Pokrywa otworu przelotowego
(nie należy do wyposażenia) Kanał przelotowy w ścianie 

(nie należy do 
wyposażenia)

Strona zewnętrzna

�J65

Uszczelnienie
(nie należy do 
wyposażenia)

3. Instalowanie przewodów elektrycznych między urządzeniami
1) Zdejmij osłonę śruby i otwórz pokrywę serwisową.
2) Przeciągnij przewód elektryczny łączący urządzenia 

na przód urządzenia wewnętrznego. Przeciągnięcie 
staje się łatwiejsze w przypadku uprzedniego zagięcia 
przewodu.

3) Aby połączyć przewód elektryczny po zawieszeniu 
urządzenia na A  płycie montażowej, podłącz 
przewód łączący urządzenia zgodnie z rysunkiem 
po prawej.

Śrubokręt płaski

Nakładka na śrubęNakładka na śrubę

Pokrywa serwisowa

Tutaj zawieś urządzenie 
wewnętrzne.

Nieznacznie unieś 
urządzenie wewnętrzne, 
podkładając pod nie 
opakowanie lub inny 
przedmiot.

Przewód elektryczny między 
urządzeniami

Podczas usuwania izolacji 
z końcówek przewodów 
elektrycznych zwiąż końce 
przewodów taśmą izolacyjną.
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Montaż urządzenia wewnętrznego

4. Prace związane z montażem węża nawilżającego
4-1 Podłączanie urządzenia wewnętrznego
• Podłącz pierścień uszczelniający węża G  nawilżającego do kanału urządzenia wewnętrznego.

Kanał

Kratka przednia

Pierścień uszczelniający

G   Wąż nawilżający

Podłączenie węża staje się łatwiejsze 
po zdjęciu przedniej kratki.

• Prowadzenie przewodów z lewej strony
Umieść możliwie głęboko, upewniając 
się, że materiał ściśle przylega.

Aby wyciągnąć G  wąż nawilżający na prawą stronę, obróć pierścień o 180° 
względem położenia przedstawionego na powyższej ilustracji.

• Prowadzenie przewodów z lewej strony od dołu • Prowadzenie przewodów z lewej strony od tyłu

Tutaj odetnij pierścień uszczelniający. Obrzeże pierścienia odetnij nożyczkami 
(odetnij część oznaczoną linią przerywaną).

Wsuń wąż do kanału.

4-2 Podłączanie obciętych węży nawilżających
• Podczas instalowania obciętych G  węży nawilżających należy postępować według instrukcji poniżej.

Każdy G  wąż nawilżający wsuń do krawędzi J  
złącza lub kolana (nie należy do wyposażenia), tak 
aby nie było odstępów.

Załóż K  taśmy do wiązania w odległości 10 mm od 
krawędzi J  złącza lub kolana (nie należy do wyposażenia), 
aby G  wąż nawilżający nie wysunął się.

J  Złącze

Kolano
(nie należy do 
wyposażenia)

 złącza lub kolana (nie należy do wyposażenia), 

• Aby nie ograniczać wydajności nawilżania, nie należy instalować więcej niż 1 kolana.

4-3 Sposób wymiany korka odpływowego i węża odprowadzania skroplin
• Przekładanie na lewą stronę 

1) Wyjmij wkręt mocujący izolację po prawej stronie, aby wyjąć wąż 
odprowadzający skropliny.

2) Załóż wkręt mocujący izolację po prawej stronie, zgodnie ze stanem 
pierwotnym.
Niezałożenie go może doprowadzić do wycieku wody. 

3) Wyjmij korek odpływowy po lewej stronie i załóż go po prawej 
stronie. 

4) Włóż wąż odprowadzający skropliny i zamocuj wkrętem mocującym 
dołączonym do C  urządzenia wewnętrznego.

Wkładanie korka

Bez odstępu.
Podczas wkładania korka spustowego 
nie należy stosować oleju smarującego 
(oleju chłodniczego). 
Posmarowanie korka spowoduje jego 
nieszczelność i wycieki skroplin.

Włóż klucz sześciokątny (4 mm).

Położenie mocowania węża na skropliny
Otwór spustowy znajduje się z tyłu urządzenia.

Lewa strona Prawa strona

Mocowanie po lewej stronie

Wąż na skropliny

C   Śruba do moco-
wania  urządzenia 
wewnętrznego

Mocowanie po prawej stronie 
(domyślna konfi guracja fabryczna)

Wąż na skropliny

Śruba do 
mocowania izolacji

 PRZESTROGA
Należy postępować ostrożnie, aby nie zdeformować pierścienia uszczelniającego podczas instalowania węża nawilżającego. Zastosowanie zdeformowanego 
pierścienia może skutkować terkotaniem.
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5-3 Prowadzenie przewodów w ścianach
Postępuj zgodnie z instrukcjami prowadząc przewody po lewej stronie z boku, 
po lewej stronie od tyłu lub po lewej stronie od dołu.
1) Włóż wąż na skropliny na taką głębokość, aby nie uległ on wyciągnięciu 

z przewodu na skropliny.

Ściana wewnętrzna

Wąż na skropliny

Rura odpływowa 
z chlorku winylu 
(VP-30)

Ściana zewnętrzna

Co najmniej 
50 mm

Włóż wąż na skropliny na taką 
głębokość, aby nie uległ on 
wyciągnięciu z przewodu na skropliny.

 PRZESTROGA
Urządzenie zewnętrzne jest duże, dlatego przy podnoszeniu go należy zachować ostrożność i dbać o zachowanie równowagi.

6. Okablowanie elektryczne
1) Usuń izolację z końców przewodów (na długości 15 mm).
2) Dopasuj kolory przewodów do numerów zacisków na listwach zaciskowych urządzenia wewnętrznego i zewnętrznego, a następnie mocno przykręć przewody 

do odpowiednich zacisków.
3) Podłącz przewody uziemiające do odpowiednich zacisków.
4) Pociągnij za przewody, aby upewnić się, że są pewnie podłączone, a następnie przymocuj wiązkę przewodów za pomocą zacisku.
5) W wypadku podłączania do systemu HA. Poprowadź przewód połączeniowy HA i podłącz złącze S21. 

(Patrz "Podłączanie do systemu HA" na stronie 18).
6) Ułóż przewody w taki sposób, by dało się bez przeszkód zamknąć pokrywę, a następnie zamknij pokrywę serwisową.

1 2 3

Listwa zaciskowa

Zacisk do przewodówUżywaj przewodów 
podanego typu.

Skrzynka elektryczna

Ułóż przewody w taki sposób, by dało 
się bez przeszkód zamknąć pokrywę.

Przykręć zacisk w taki sposób, 
by na przewody nie działało 
zewnętrzne obciążenie.

1
2
3

1 2 3 L N1

Pewnie przymocuj przewody 
do zacisków za pomocą śrub.

Przewód elektryczny między urządzeniami 
4-żyłowy, co najmniej 1,5 mm²
60245 IEC 57
H05RN

Urządzenie 
wewnętrzne

Urządzenie 
zewnętrzne

Pewnie przymocuj przewody 
do zacisków za pomocą śrub.

 OSTRZEŻENIE
• Nie należy stosować przewodów sztukowanych, przedłużaczy ani rozgałęźników – mogłoby to spowodować przegrzewanie się instalacji, porażenie prądem 

elektrycznym lub pożar.
• Nie należy instalować w urządzeniu podzespołów elektrycznych zakupionych u lokalnych sprzedawców. (Nie wolno odgałęziać zasilania pompy skroplin, itp. 

od listwy zaciskowej). Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub pożar.
• Nie podłączać przewodu zasilającego do urządzenia wewnętrznego. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub pożar.
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Wskazówki dotyczące montażu urządzenia zewnętrznego
• W miejscach, gdzie ściana lub inna przeszkoda znajduje się w strumieniu powietrza na wlocie lub wylocie z urządzenia zewnętrznego, należy postępować według 

poniższych wskazówek.
• We wszystkich wariantach montażu przedstawionych poniżej wysokość ściany po stronie, na którą wydmuchiwane jest powietrze, nie powinna przekraczać 1200 mm.

Ściana z jednej strony

Powyżej 50 Powyżej 100

Kierunek przepływu 
powietrza 1200 

lub mniej

Ściany z dwóch stron

Powyżej 50

Powyżej 100
Powyżej 
200

Powyżej 50 Powyżej 50

Powyżej 150

Ściany z trzech stron

Powyżej 150

Powyżej 50 Powyżej 300

Widok z boku Widok z góry Widok z góry
jednostka: mm

Środki ostrożności dotyczące instalacji urządzenia zewnętrznego
• Należy sprawdzić, czy powierzchnia, na której montowane jest urządzenie, jest odpowiednio stabilna i równa, aby urządzenie podczas 

pracy nie powodowało wibracji lub hałasu.
• Urządzenie należy pewnie zamocować za pomocą śrub fundamentowych, zgodnie z rysunkiem fundamentów. (Należy zaopatrzyć 

się w 4 komplety śrub fundamentowych M8 lub M10, nakrętek i podkładek, dostępnych w handlu.)
• Śruby fundamentowe najlepiej jest wkręcać w taki sposób, by wystawały na 20 mm od powierzchni fundamentu.

20

Montaż urządzenia zewnętrznego

1. Montaż urządzenia zewnętrznego
1) Podczas montażu urządzenia zewnętrznego należy zapoznać się z punktem "Wybór miejsca montażu" na stronie 5 oraz "Rysunki montażowe urządzenia 

wewnętrznego/zewnętrznego" na stronie 6.
2) Jeśli konieczne jest zamontowanie dodatkowego odpływu skroplin, należy postępować według poniższej procedury.

2. Odprowadzanie skroplin
1) Do odprowadzania H  skroplin należy używać kielicha na skropliny.
2) Jeśli otwór odpływowy jest zasłonięty przez elementy montażowe albo wychodzi 

na podłogę, należy podłożyć pod nóżki urządzenia zewnętrznego dodatkowe podstawy 
o wysokości co najmniej 30 mm.

3) W zimnym klimacie nie należy do urządzenia zewnętrznego podłączać węża 
odpływowego. 
(Woda w wężu może zamarznąć, co spowoduje pogorszenie wydajności ogrzewania.)

Otwór odprowadzania wody

Strona wylotu powietrza

Otwór ɸ18

(Widok z dołu)

Dolny stelaż

H  Kielich na skropliny

Wąż (nie należy do wyposażenia, 
średnica wewnętrzna 16 mm)

3. Połączenie kielichowe
1) Przetnij rurę przecinakiem.
2) Usuń zadziory trzymając rurę uciętym końcem w dół, 

tak aby resztki materiału nie wpadły do wnętrza.
3) Nałóż nakrętkę na rurę.
4) Rozszerz koniec rury.
5) Sprawdź, czy połączenie kielichowe jest prawidłowo 

wykonane.

Usuń 
zadziory

Tnij dokładnie 
prostopadle.

Koniec rury musi być równomiernie 
rozszerzony – kielich musi mieć 
kształt idealnego okręgu.

Na wewnętrznej 
powierzchni kielicha nie 
mogą występować skazy.

Nakrętka musi być 
dokręcona.

Czynności kontrolne

A

A

 OSTRZEŻENIE
• Na części kielichowej nie należy stosować oleju mineralnego.
• Należy uważać, by olej mineralny nie przedostał się do systemu, gdyż skróciłoby to czas eksploatacji urządzeń.
• Nigdy nie należy stosować przewodów, które były używane we wcześniejszych instalacjach. Używać tylko części dostarczonych razem z urządzeniem.
• Aby zagwarantować odpowiednio długi czas eksploatacji, do urządzenia na czynnik R32 nie należy nigdy dołączać suszarki.
• Środek suszący może się rozpuścić i uszkodzić system.
• Niedokładne wykonanie połączenia kielichowego może spowodować wydostawanie się czynnika chłodniczego w postaci gazowej.
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7. Okablowanie elektryczne

 OSTRZEŻENIE
• Nie należy stosować przewodów sztukowanych, przedłużaczy ani rozgałęźników – mogłoby to spowodować przegrzewanie się instalacji, porażenie prądem 

elektrycznym lub pożar.
• Nie należy instalować w urządzeniu podzespołów elektrycznych zakupionych u lokalnych sprzedawców. (Nie wolno odgałęziać zasilania pompy skroplin, itp. 

od listwy zaciskowej). Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub pożar.
• Należy zainstalować detektor prądu upływowego. (Typ reagujący na wyższe harmoniczne).

(To urządzenie korzysta z inwertera, co oznacza, że konieczne jest zastosowanie detektora prądu upływowego reagującego na wyższe harmoniczne w celu 
zabezpieczenia przed usterkami samego detektora).

• Należy użyć wyłącznika automatycznego odcinającego wszystkie bieguny z odstępem między biegunami co najmniej 3 mm.
• Detektor prądu upływowego z wyłącznikiem musi wykrywać prąd o natężeniu co najmniej 30 mA.
• Nie podłączać przewodu zasilającego do urządzenia wewnętrznego. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub pożar.

• Nie włączać zasilania wyłącznikiem głównym, dopóki nie zostaną zakończone wszystkie prace montażowe.
1) Usuń izolację z przewodu (20 mm).
2) Podłącz przewody między urządzeniami wewnętrznymi a urządzeniem zewnętrznym, tak aby zgadzały się numery zacisków po obu stronach. 

Mocno dokręć śruby zacisków. Zaleca się dokręcanie śrub za pomocą śrubokręta płaskiego. Śruby są umieszczone w listwie zaciskowej.

1
2
3

1 2 3 L N

Przewód elektryczny zasilający
3-żyłowy, co najmniej 2,5 mm²
60245 IEC 57
H05RN

1

Pewnie przymocuj przewody do zacisków za pomocą śrub.

1
2

Przewód elektryczny między urządzeniami 
4-żyłowy, co najmniej 1,5 mm²
60245 IEC 57
H05RN

Urządzenie 
wewnętrzne

Urządzenie 
zewnętrzne

Wyłącznik 
automatyczny 16 A

Detektor prądu upływowego 
z wyłącznikiem

Zasilanie 
50 Hz 220–240 V

Uziemienie
Pewnie przymocuj przewody 
do zacisków za pomocą śrub.

Wyłącznik Detektor prądu upływowego 

1 2 31

Użyj przewodów odpowiedniego 
typu i pewnie je podłącz.

1 2 3

Listwa zaciskowa 
zasilania

Przykręć zacisk w taki sposób, 
by na złącza nie działało 
zewnętrzne obciążenie.

Ułóż przewody w taki sposób, 
by dało się bez przeszkód 
zamknąć pokrywę.

 PRZESTROGA 

• W przypadku użycia skrętki należy zastosować okrągłą 
karbowaną końcówkę w celu podłączenia zasilania do listwy 
zaciskowej.
Umieścić okrągłe karbowane końcówki na przewodach 
biegnących do zakrywanych podzespołów i unieruchomić.

Skrętka

Okrągła, karbowana 
końcówka

• W przypadku stosowania okrągłych karbowanych końcówek należy postępować w sposób podany poniżej.

 

A

Płaska podkładka

Śruba

Okrągła, karbowana końcówka Prawidłowo
Płaska podkładka

Śruba
Okrągła, karbowana 
końcówka

Nieprawidłowo

Śruba

Okrągła, karbowana 
końcówka

Płaska podkładka

Widok oznaczony strzałką A 

• Podłączając przewody jednożyłowe, należy korzystać z poniższej 
metody.

Prawidłowo Nieprawidłowo



1616

Montaż urządzenia zewnętrznego

8. Podłączanie węża nawilżającego
• Jeśli klimatyzator będzie działał bez podłączonego G  węża nawilżającego, to nawilżone powietrze wypełni urządzenie zewnętrzne i może doprowadzić do zwarcia 

na płytce drukowanej. Należy dopilnować, aby wąż był podłączony.
1) Podłącz G  wąż nawilżający do kanału nawilżającego urządzenia zewnętrznego. 
2) Załóż taśmę do K  wiązania w celu unieruchomienia G  węża nawilżającego.

Zewnętrzny 
 kanał 
nawilżający

G   Wąż 
 nawilżający

Zamocuj G  wąż  nawilżający, 
upewniając się, że  nie pozostawiono 
szczelin.

Załóż K  taśmę do wiązania 
w odległości 10 mm od wierzchołka G  
węża nawilżającego, zabezpieczając 
go przed zsunięciem się.

Część B

Część A

Jeśli z tyłu pokrywy zaworu odcinającego 
znajduje się ta przegroda, wytnij części A i B, 
a następnie wygnij przegrodę do góry.

Pokrywa zaworu odcinającego
Część mocująca taśmy do wiązania

G  Wąż  nawilżający

K  Taśma do wiązania

Przekręcić część mocującą K  taśmy do wiązania w stronę  urządzenia zewnętrznego.
(Dzięki temu łatwiej będzie zamocować pokrywę zaworu odcinającego).

9. Ustawianie długości węża nawilżającego
• Ustaw długość węża nawilżającego, aby zapewnić właściwą wydajność nawilżania.

Za pomocą pilota ustaw długość węża nawilżającego.
Jednocześnie włącz zasilanie po nawiązaniu komunikacji między urządzeniem a pilotem zdalnego sterowania.

1) Naciśnij przycisk  i przytrzymaj przez co najmniej 5 sekund. 
• Zostanie wyświetlone menu domyślne.
• Aby wyjść z menu, naciśnij przycisk  lub nie wykonuj żadnych operacji przez 60 sekund. Wyświetlacz powróci do normalnego stanu.

2) Naciśnij . Wybierz opcję "Hose length".

3) Naciśnij przycisk , aby aktywować tryb ustawiania długości węża nawilżającego. 
• Pilot zdalnego sterowania powinien być skierowany w stronę urządzenia wewnętrznego.
• Zostanie wyświetlona aktualnie ustawiona długość węża nawilżającego. (Żadne ustawienie nie jest dokonywane domyślnie).

4) Naciśnij  i ustaw długość węża nawilżającego.

Długość węża nawilżającego można ustawić jako jeden z 5 przedziałów: 

3M 3.1M 4M 4.1M 6M 6.1M 8M 8.1M 10M

5) W celu ustawienia długości węża nawilżającego, naciśnij .
• Skieruj pilota na urządzenie wewnętrzne.

6) Naciśnij . 
• Ustawianie długości węża nawilżającego zostało zakończone.

• W razie omyłkowego ustawienia niewłaściwej długości węża nawilżającego, anuluj ustawienie za pomocą opcji "Length Reset" w kroku 4) i ponownie ustaw 
długość.
Gdy długość węża nawilżającego jest już ustawiona, w kroku 4) wyświetlana jest tylko opcja ponownego ustawienia.

• Ustawienie nieprawidłowej długości węża nawilżającego może spowodować niską wydajność i hałaśliwą pracę urządzenia. Należy dopilnować, aby długość węża   
została ustawiona. (W przypadku nieustawienia długości wyświetlony zostanie kod błędu "UA").

< Gdy nie można włączyć zasilania urządzenia >
• Przy próbie ustawienia długości węża nawilżającego, gdy zasilanie urządzenia nie jest włączone:

W kroku 3) opisanym powyżej wyświetlany jest komunikat "Receive failure". 
Jednak podczas kroków 4) i 5) wyświetlana jest opcja "Length set", a długość węża nawilżającego zostaje zapisana w pamięci pilota zdalnego sterowania. 
W trakcie wykonywania kroków 4) i 5) powinien być wyświetlany kod błędu "H".

• Po włączeniu i użyciu klimatyzatora informacja o długości węża nawilżającego zostanie przesłana do urządzenia wewnętrznego i ustawiona jako obowiązująca.
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Praca w trybie testowym

1. Programowanie miejsca instalacji urządzenia wewnętrznego
• Zapisanie w sterowniku informacji o kształcie pomieszczenia 

i miejscu instalacji urządzenia umożliwia optymalne kierowanie 
przepływem powietrza. Nieprawidłowe wprowadzenie tych 
informacji może uniemożliwić prawidłowe sterowanie temperaturą 
w pomieszczeniu przy niektórych ustawieniach przepływu 
powietrza.

Szczegółowe informacje podano w instrukcji obsługi.

Lewy narożnik w przypadku 
odległości od 20 do 500 mm

Środek w przypadku 
instalacji pośrodku

Prawy narożnik w przypadku 
odległości od 20 do 500 mm

1) Naciśnij .

2) Naciśnij , aby wybrać opcję "INSTALLED POSITION", a następnie naciśnij .

3) Wybierz odpowiedni element i naciśnij .

2. Instalowanie fotokatalitycznego fi ltra oczyszczającego i deodoryzującego powietrze
1) Otwórz panel przedni i wyjmij moduł przeciwpyłowy. Pociągnij w dół ramę oporową fi ltra (żółtą) po prawej stronie.

Pokrętło 
unieruchamiające

Pokrętło 
unieruchamiające

Rama oporowa fi ltra (żółta)

Naciśnij

Moduł przeciwpyłowy

2) Skieruj moduł wyświetlacza (czarny) w górę i wyjmij fi ltr powietrza. Moduł wyświetlacza (czarny) Filtr powietrza

3) Zainstaluj B  fotokatalityczny fi ltr oczyszczający i deodoryzujący 
powietrze.

B   Fotokatalityczny 
fi ltr oczyszczający i 
deodoryzujący powietrze Zaczepy

4) Umieść fi ltr powietrza i moduł przeciwpyłowy w pierwotnych położeniach.

3. Praca w trybie testowym

3-1 Zmierz napięcie zasilania i upewnij się, że mieści się ono w dopuszczalnym przedziale

3-2 Test należy przeprowadzić w trybie CHŁODZENIA lub OGRZEWANIA
• W trybie CHŁODZENIA wybierz najniższą temperaturę; w trybie OGRZEWANIA wybierz najwyższą temperaturę.

1) W zależności od temperatury w pomieszczeniu przeprowadzenie testu w jednym z trybów może być niemożliwe.
Uruchom test za pomocą pilota, w sposób opisany poniżej.

2) Po zakończeniu testu ustaw normalną temperaturę (od 26°C do 28°C w trybie CHŁODZENIA, od 20°C do 22°C w trybie OGRZEWANIA).
3) Ze względów bezpieczeństwa nie jest możliwe ponowne uruchomienie systemu w ciągu 3 minut od jego wyłączenia.
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Praca w trybie testowym

3-3	 Aby przeprowadzić test w trybie nawilżania, korzystając z poniższych instrukcji uaktywnij tryb testowy za 
pośrednictwem pilota zdalnego sterowania i naciśnij przycisk 

Uruchamianie testu za pomocą pilota
1)	 Naciśnij przycisk  i przytrzymaj przez co najmniej 5 sekund. (Zostanie wyświetlone menu domyślne).

2)	 Naciśnij , aby wybrać opcję "Test mode", a następnie naciśnij .

•	 Urządzenie przejdzie w tryb testowy, a na ekranie pojawi się symbol .

3)	 Naciśnij przycisk trybu działania (CHŁODZENIE/OGRZEWANIE/NAWILŻANIE), który chcesz przetestować.

•	 Praca w trybie testowym zostanie automatycznie zatrzymana po około 30 minutach. 
Aby przerwać pracę w trybie testowym, naciśnij .

3-4	 Uruchom urządzenie zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji, aby sprawić, czy działa prawidłowo

3-5	 Przed wykonaniem operacji czyszczenia filtra upewnij się, że klimatyzator nie jest uruchomiony
1)	 Naciśnij przycisk  i upewnij się, że operacja CZYSZCZENIA FILTRA działa prawidłowo.

3-6	 Po zakończeniu pracy w trybie testowym wyzeruj sumę pobranej mocy
1)	 Naciśnij .

2)	 Naciśnij , aby wybrać opcję "RESET USED POWER", a następnie naciśnij .

3)	 Zostanie wyświetlony komunikat "RESET with APPLY". Po naciśnięciu przycisku  suma pobranej mocy zostanie wyzerowana.

•	 Klimatyzator zużywa niewielką ilość energii elektrycznej nawet wówczas, gdy nie działa. Jeśli klient nie będzie korzystał z urządzenia od razu 
po zamontowaniu, należy wyłączyć zasilanie wyłącznikiem głównym, aby nie zużywać niepotrzebnie energii.

4.	 Czynności kontrolne
Czynności kontrolne Objaw Czynności 

kontrolne

Urządzenie wewnętrzne i zewnętrzne jest zamontowane prawidłowo, na solidnych podstawach. Drgania, hałas, zawężony zakres działania czujnika 
ruchu

Czy filtr powietrza i moduł przeciwpyłowy są prawidłowo przymocowane? Hałas, wyciek wody, nie działa czyszczenie filtra

Czy zainstalowany został fotokatalityczny filtr oczyszczający i deodoryzujący powietrze? Hałas, wyciek wody, nie działa czyszczenie filtra

Czy przeprowadzono test szczelności w celu wykluczenia ulatniania się gazowego czynnika 
chłodniczego? Mała wydajność chłodzenia/ogrzewania

Zaizolowano termicznie przewody cieczowe i gazowe oraz wąż na skropliny urządzenia 
wewnętrznego. Wyciek wody

Przewody odpływowe skroplin są prawidłowo zamontowane. Wyciek wody

Czy zapytano klienta, czy konieczne jest odprowadzenie skroplin z urządzenia zewnętrznego? Kapanie wody z otworu u dołu urządzenia 
zewnętrznego

Czy podczas pracy wentylatorów z węża odprowadzającego skropliny dobiega nietypowy hałas 
(terkot)? Hałas (użycie sprzedawanego osobno korka odpływu).

System jest prawidłowo uziemiony. Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym

Połączenia elektryczne między urządzeniami są wykonane przy użyciu odpowiednich przewodów. System nie działa albo przepalają się elementy 
instalacji

Swobodny wlot/wylot powietrza z/do urządzenia wewnętrznego lub zewnętrznego. Mała wydajność chłodzenia/ogrzewania

Zawory odcinające są otwarte. Mała wydajność chłodzenia/ogrzewania

Urządzenie wewnętrzne prawidłowo odbiera polecenia z pilota. Nie działa

Czy sprawdzono ustawienie adresu? Nie działa

Czy ustawiono długość węża nawilżającego?
•	 Kontrolka OPERATION miga przez około 2 minuty 

od włączenia zasilania, gdy klimatyzator nie pracuje.
•	 Słaba wydajność, hałaśliwa praca

Czy prawidłowo zaprogramowano kształt pomieszczenia? Słaba wydajność chłodzenia
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