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PRIROČNIK 
ZA MONTAŽO
Split sistemi R32
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Varnostni ukrepi

Skrbno preberite navodila o varnostnih ukrepih v tem 
priročniku, preden začnete enoto uporabljati. Naprava je napolnjena z R32.

•	 Opisani varnostni ukrepi so razvrščeni kot OPOZORILA ali OPOMINI. Oboji so pomembni za vašo varnost. Poskrbite za to, da boste izvajali vse ukrepe. 
•	 Pomen OPOZORIL in OPOMINOV 

OPOZORILO..................... Če teh navodil ne boste pravilno upoštevali, se lahko poškodujete ali izgubite življenje.

OPOMIN............................ Če teh navodil ne boste pravilno upoštevali, lahko to privede do poškodbe lastnine ali osebne poškodbe, 
odvisno od okoliščin.

•	 Varnostne oznake v tem priročniku imajo naslednje pomene:

Pazite, da boste zagotovo sledili 
navodilom. Vzpostavite ozemljitev. Nikoli ne poskušajte.

•	 Ko končate nameščanje, izvedite preskus delovanja, da bi preverili, ali so kje napake. Stranki razložite, kako uporabljati klimatsko napravo in zanjo 
skrbeti in si pri tem pomagajte s priročnikom za uporabo.

 OPOZORILO
•	 Prodajalca ali usposobljeno osebje prosite, da vam namesti napravo. 

Ne poskušajte sami nameščati klimatske naprave. Nestrokovno nameščanje lahko privede do iztekanja vode, električnih šokov ali požara. 

•	 Klimatsko napravo namestite v skladu z navodili v tem priročniku za montažo. 
Nestrokovno nameščanje lahko privede do iztekanja vode, električnih šokov ali požara. 

•	 Prepričajte se, da pri nameščanju uporabljate le navedene dodatke in dele.
Če nekaterih delov ne boste uporabili, lahko to povzroči odpoved enote, iztekanje vode, električni udar ali požar. 

•	 Klimatsko napravo namestite na temelj, ki je dovolj trden, da prenese težo enote. 
Nezadosten temelj je lahko vzrok, da oprema pade in koga poškoduje.

•	 Električno napajanje mora biti izvedeno v skladu z lokalno in nacionalno zakonodajo in z navodili v tem priročniku za montažo. 
Obvezno uporabite ločen električni tokokrog. 
Nezadostna zmogljivost električne napeljave in nepravilna izvedba lahko povzročita električni udar ali požar. 

•	 Uporabite kabel primerne dolžine. 
Ne uporabljajte z izolirnim trakom podaljšanih kablov ali podaljškov na splošno, saj to lahko povzroči pregrevanje, električni udar ali požar.

•	 Prepričajte se, da so vsi kabli zavarovani, da so uporabljeni ustrezni kabli in da ni posebnih obremenitev priključnih sponk ali 
kablov. 
Nepravilne povezave ali nepravilno zavarovanje kablov lahko povzročijo pregrevanje ali požar.

•	 Ko priključujete napajanje in povezujete kable med notranjimi in zunanjimi enotami, postavite kable tako, da je mogoče varno 
pritrditi pokrov nadzorne omarice. 
Nepravilen položaj pokrova nadzorne omarice lahko privede do električnega udara, požara ali pregrevanja priključnih sponk. 

•	 Če med nameščanjem izteče hladilno stredstvo v plinastem stanju, takoj prezračite prostor.
Če pride plinasto hladivo v stik z ognjem, lahko nastanejo strupeni plini.

•	 Ko je nameščanje končano, preverite, ali kje pušča plin.
Strupeni plini lahko nastanejo tudi, če plinasto hadivo uhaja v prostor in pride v stik z virom ognja, na primer z grelcem na topel zrak, pečico 
ali štedilnkom.

•	 Ko nameščate ali prestavljate klimatsko napravo, pazite, da boste izpustili ves zrak iz tokokroga hladilnega sredstva in uporabljajte 
le hladilno sredstvo, navedeno v specifikaciji (R32). 
Prisotnost zraka ali tujkov v tokokrogu hladilnega sredstva povzroči nenormalen dvig tlaka, ki lahko poškoduje opremo in povzroči celo 
poškodbe. 

•	 Med montažo dobro pritrdite cevi hladiva, preden zaženete kompresor. 
Če cevi za hladilno sredstvo niso priključene in je zaustavitveni ventil ob zagonu odprt, se bo v sistem vsesal zrak, kar bo povzročilo 
nenormalen tlak v tokokrogu za hladilno sredstvo, kar lahko povzroči škodo na opremi in celo poškodbe. 

•	 Med procesom sesanja najprej zaustavite kompresor in šele nato snemite cev hladiva. 
Če je med sesanjem kompresor še vedno vklopljen in je zaporni ventil odprt, bo po odstranitvi cevi hladiva prišlo do vsesavanja zraka. 
V hladilnem delu krogotoka bo tlak neobičajno narasel, kar lahko povzroči škodo na opremi ali celo poškodbe. 
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 OPOZORILO
•	 Ne pozabite ozemljiti klimatske naprave.

Ne ozemljujte naprave s pomočjo komunalne cevi, strelovoda, prenapetostnega odvodnika ali ozemljitve telefona. Nepopolna ozemljitev 
lahko povzroči električni udar.

•	 Namestite odklopnik z uhajanjem toka. 
Če ne namestite odklopnika za uhajanje toka, lahko to povzroči električni udar ali požar.

•	 Ne uporabite načinov za pospeševanje odmrzovanja ali čiščenja, razen tistih, ki jih priporoča proizvajalec.

•	 Napravo je treba shranjevati v prostoru, v katerem ni neprekinjeno delujočih virov vnetljivosti (na primer: odprtega ognja, 
delujočega plinskega grelnika ali delujočega električnega grelnika).

•	 Ne prebadajte in ne zažigajte.

•	 Zavedajte se, da hladivo morda nima vonja.

•	 Napravo je treba namestiti, z njo upravljati in jo shraniti v prostoru s površino, večjo od 1,8 m2.

•	 Upoštevajte nacionalne predpise o plinih.

 OPOMIN
•	 Klimatske naprave ne nameščajte tja, kjer obstaja nevarnost puščanja vnetljivega plina.

Če pride do puščanja vnetljivega plina, lahko oblak vnetljivega plina ob klimatski napravi povzroči izbruh požara.

•	 Ko sledite navodilom v priročniku za montažo, namestite izpustne cevi, da bi zagotovili pravilno odvajanje vode, ter izolirajte cevi, 
da bi preprečili kondenzacijo. 
Nepravilno odvajanje lahko povzroči puščanje vode v prostoru in poškodovanje lastnine. 

•	 Privijte holandsko matico v skladu z navedenim postopkom kot je uporaba momentnega ključa. 
Če je holandska matica preveč zategnjena, lahko ob dolgotrajni uporabi popoka, tako da začne uhajati hladivo. 

•	 Naredite ustrezne korake, da preprečite, da bi zunanjo enoto kot zavetje uporabljale male živali.
Majhne živali, ki se dotaknejo električnih delov, lahko povzročijo okvare, dim ali požar. Prosimo, povejte strankam, da morajo redno čistiti 
okolico enote.

•	 Temperatura v tokokrogu za hladivo bo visoka, prosimo, da ožičenje notranje enote pritrdite stran od termično neizoliranih 
bakrenih cevi.

•	 Le kvalificirano osebje lahko dela s hladivom, ga doliva, izpušča in zavrže hladivo.

N002

�� Pomembne informacije o uporabljenem hladivu
Ta izdelek vsebuje fluorirane pline, ki so zajeti v kjotskem protokolu. Plinov ne spuščajte v ozračje.

Tip hladiva: R32
GWP(1) vrednost: 550 *
(1) GWP = potencial globalnega segrevanja

Količina hladiva je navedena na identifikacijski ploščici enote.
* Ta vrednost temelji na predpisih za F-plin (824/2006).
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Montaža notranje enote

1. Montaža pritrdilne plošče
• Pritrdilna plošča A  je nameščena na zadnji strani notranje enote. Odvijte vijak.
• Pritrdilno ploščo A  morate namestiti na steno, ki lahko prenese težo notranje enote.

1) Začasno pritrdite pritrdilno ploščo na steno, prepričajte se, da je pritrdilna plošča A  poravnana in označite mesta za vrtanje lukenj v steno.
2) Z vijaki pritrdite pritrdilno ploščo A  na steno.
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2. Vrtanje luknje v steno in nameščanje v steno vdelane cevi
• Pri stenah s kovinskimi okvirji ali ploščami uporabite v steno vdelano cev in pokrov 

za luknjo v steni, da preprečite morebitno segrevanje, električni udar ali požar.
• Prazne prostore med cevmi zapolnite s kitom, da preprečite iztekanje vode.

1) V steno izvrtajte luknjo za cevi premera 65 mm, tako da je na zunanji strani 
nagnjena navzdol.

2) V luknjo v steni vstavite cev.
3) V cev v steni vstavite pokrov za luknjo.
4) Po razpeljavi cevi za hladivo, cevi za odvod kondenzata in električnih kablov 

s kitom zamašite prazne prostore med cevmi. 

�J65

Znotraj

V steno vdelana cev 
(iz lokalne dobave)

Pokrov luknje v steni
(iz lokalne dobave) V steno vdelana cev 

(iz lokalne dobave)

Zunaj

�J65

Kitanje
(iz lokalne dobave)

3. Nameščanje kablov za električno povezavo enot
1) Odstranite vijak pokrova in nato servisni pokrov.
2) Izvlecite kable za električno povezavo enot 

z zadnje strani notranje enote na sprednjo 
stran. Laže je, če preden povlečete, ukrivite 
rob žice.

3) Da bi povezali kable za električno povezavo 
enot, jih potem, ko jih pripnete na pritrdilno 
ploščo A , priključite, kot je prikazano na sliki 
na desni strani. 

Izvijač s ploščato glavo

Pokrovček vijakaPokrovček vijaka

Servisni pokrov

Tukaj obesite kavelj 
za notranjo enoto.

Rahlo privzdignite 
notranjo enoto, tako da jo 
položite na del embalaže 
ali kaj podobnega.

Kabel za povezovanje enot

Ko olupite konce 
kablov za električno 
povezavo enot 
vnaprej, konce 
zavarujte z izolacijskim 
trakom.
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Montaža notranje enote

4. Nameščanje vlažilne gibljive cevi
4-1 Povezovanje z notranjo enoto
• Povežite stran vlažilno gibljivo cev G  s prirobnico na vod notranje enote.

Izolacijski trak

Čelna rešetka

Prirobnica

G   Vlažilna 
gibljiva cev

Gibljivo cev je lažje priključiti, 
če čelna rešetka ni nameščena.

• Cev levo
Vstavite tako globoko, kakor je mogoče, 
tako da ne bodo nikjer nastale reže.

Da bi G  vlažilno gibljivo cev povlekli ven na desni strani, obrnite 
prirobnico za 180° od položaja, prikazanega na zgornji risbi.

• Cev levo spodaj • Cev levo zadaj

Na tem delu prirobnico odrežite. Odrežite razširjeni del prirobnice s škarjami 
(odrežite po pikčasti črti).

Vstavite gibljivo odtočno cev v vod.

4-2 Priključevanje odrezanih gibljivih vlažilnih cevi
• Ko nameščate odrezane gibljive vlažilne cevi G , upoštevajte spodnja navodila.

Vstavite vsako vlažilno gibljivo G  cev do roba 
J  spoja ali kolena (iz lokalne dobave), tako da 

ni nikjer rež.

Namestite K  povezovalne vezice na 10 mm 
od roba J  spoja ali kolena (iz lokalne dobave), 
da ne bi G  vlažilna gibljiva cev izpadla.

J  Spoj

Komolec
(iz lokalne 
dobave)

 spoja ali kolena (iz lokalne dobave), 

• Da bi zagotovili zmogljivost za vlaženje, ne uporabite več kot enega kolena.

4-3 Kako zamenjati čep za odvod kondenzata in gibljivo odtočno cev
• Zamenjava na levi strani 

1) Odstranite vijak na desni, s katerim je pritrjena izolacija, 
da odstranite gibljivo odtočno cev.

2) Spet privijte desni vijak za izolacijo, kot je bil privit prej.
Če boste na ta vijak pozabili, lahko pride do puščanja vode. 

3) Odstranite odtočni čep na levi strani in ga prestavite na 
desno. 

4) Vstavite gibljivo odtočno cev in jo zatisnite s pritrditvenim 
vijakom C , priloženim notranji enoti.

Nameščanje čepa za odvodnjavanje

Brez zračnosti.
Olja za mazanje (hladilnega olja) 
ne nanašajte na čep za odvod 
kondenzata, ko ga vstavljate. 
Olje za mazanje bi čep poškodovalo 
in lahko bi začel puščati.

Vstavite šestrobi ključ (4 mm).

Položaj gibljive odtočne cevi
Gibljiva odtočna cev je na zadnji strani enote.

Leva stran Desna stran

Pritrjanje na levi strani

Gibljiva odtočna cev

C   Pritrditveni 
vijak  notranje 
enote

Pritrjanje na desni strani 
(tovarniško privzeto)

Gibljiva odtočna cev

Pritrditveni vijak 
za izolacijo

 OPOMIN
Pazite, da prirobnice ne boste poškodovali in ji spremenili oblike, ko nameščate gibljivo vlažilno cev. Uporaba deformirane prirobnice lahko povzroči 
klopotajoč zvok.
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Montaža notranje enote

5-3 Podometne cevi
Sledite navodilom pod levo stranjo, levo zadnjo stranjo ali levimi 
spodnjimi cevmi.
1) Vstavite gibljivo odtočno cev do te globine, tako da ne bo mogla 

pasti iz cevi za iztok kondenzata.

Notranja stena

Gibljiva 
odtočna cev

Vinilkloridna 
iztočna cev 
(VP-30)

Zunanja stena

50 mm 
ali več

Vstavite gibljivo odtočno cev do 
te globine, tako da ne bo mogla 
pasti iz cevi za iztok kondenzata.

 OPOMIN
Notranja enota je velika, zato pazite, da ne boste izgubili ravnotežja, ko jo boste dvigali.

6. Ožičenje
1) Odstranite izolacijo s konca žic (15 mm).
2) Uskladite barve kablov s številkami priključkov na priključnih ploščah notranje in zunanje enote in čvrsto pritrdite vijake kablov na ustrezne 

priključke.
3) Povežite žice za ozemljitev z ustreznimi priključki.
4) Povlecite za žice, da se prepričate, ali so dobro pritrjene, in jih zavarujte z ustreznimi držali.
5) V primeru priključitve na sistem HA. Potegnite povezovalni kabel HA in pritrdit S21. 

(Glejte "Priključevanje na sistem HA" na strani 18.)
6) Žice oblikujte, tako da se servisni pokrov dobro zapira, nato pa ga zaprite.

1 2 3

Priključna sponka

Držalo žiceUporabite posebne 
vrste vodnikov.

Škatla za električno ožičenje

Žice oblikujte, tako da se 
servisni pokrov dobro zapira.

Dobro pritrdite držala žic, tako 
da žice niso obremenjene 
z zunanjo silo.

1
2
3

1 2 3 L N1

Dobro pritrdite žice z vijaki 
na priključkih.

Kabel za povezovanje enot 
4-žilni 1,5 mm² ali več
60245 IEC 57
H05RN

Notranja 
enota

Zunanja 
enota

Trdno pritrdite kable 
s končnimi vijaki.

 OPOZORILO
• Ne uporabljajte poškodovanih ali rabljenih žic, podaljškov, iskrečih se povezav, saj lahko povzročijo pregrevanje, električni šok ali požar.
• V enoto ne nameščajte električnih delov, kupljenih v bližnji trgovini. (Napajanja za kondenzatno črpalko, itd. ne izvedite s priključne plošče.) 

To lahko privede do električnega šoka ali požara.
• Ne povezujte napajalnega kabla na notranjo enoto. To lahko privede do električnega šoka ali požara.
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Navodila za nameščanje zunanje enote
• Kadar je pred zajemom ali izpuhom zraka zunanje enote stena ali druga ovira, upoševajte naslednje napotke za nameščanje.
• Pri kateremkoli spodaj opisanem primeru namestitve mora biti stena na izpušni strani visoka 1200 mm ali manj.

Stena z ene strani

Več kot 50 Več kot 100

Smer 
zraka 1200 

ali manj

Stena z dveh strani

Več kot 50

Več kot 100
Več kot 
200

Več kot 50 Več kot 50

Več kot 150

Stena s treh strani

Več kot 150

Več kot 50 Več kot 300

Pogled od strani Pogled od zgoraj Pogled od zgoraj
enota: mm

Varnostni ukrepi pri nameščanju zunanje enote
• Preverite trdnost in ravnost površine nameščanja, tako da enota med obratovanjem ne bo povzročala hrupa ali vibracij.
• V skladu z risbo temeljenja in s pomočjo temeljnih vijakov dobro pritrdite enoto. (Pripravite 4 komplete temeljnih vijakov 

M8 ali M10, matice in podložke, ki so na voljo na tržišču.)
• Najbolje je, da temeljne vijake privijete do višine 20 mm nad površino temelja.

20

Montaža zunanje enote

1. Kako montirati zunanjo enoto
1) Ko nameščate zunanjo enoto, glejte "Izbira mesta za nameščanje" na 5. strani in "Risbe za montažo notranje/zunanje enote" na 6. strani.
2) Če je treba poskrbeti za odtoke, sledite spodaj opisanemu postopku.

2. Odvodni sistem
1) Uporabite odvodno pipo H  za odvod kondenzata.
2) Če je odprtina cevi za odvod kondenzata prekrita s pritrdilno ploščo ali površino 

tal, podstavite pod podnožje zunanje enote vsaj 30 mm visoke klade.
3) V mrzlih področjih na zunanjo enoto ne nameščajte cevi za odvod kondenzata. 

(V nasprotnem primeru lahko kondenzat zmrzne, kar zmanjša učinek gretja.)

Odprtina za odtok

Stranica za izstop zraka

ɸ18 luknja

(Pogled od spodaj)

Spodnji okvir

H  Odvodna pipa

Cev (na voljo v trgovini, notranji 
premer 16 mm)

3. Razširitev konca cevi
1) S cevnim rezalnikom odrežite konec cevi.
2) Odstranite srh z roba cevi in jo pri tem držite 

obrnjeno navzdol, tako da opilki ne zaidejo v cev.
3) Na cev namestite holandsko matico.
4) Razširite cev.
5) Preverite, ali je razširitev dobro narejena.

Odstranite 
srh

Režite točno 
pod pravim 
kotom.

Konec cevi mora biti 
enakomerno razširjen 
in tvoriti popoln krog.

Notranja površina 
razširitve mora biti 
brez razpok. Prepričajte se, da ste 

namestili holandsko 
matico.

Preverite

A

A 0-0,5 mm

 OPOZORILO
• Na razširjeni del ne nanašajte mineralnega olja.
• Pazite, da mineralno olje ne zaide v sistem, saj bi to zmanjšalo življenjsko dobo enot.
• Nikoli ne uporabljajte rabljenih cevi. Uporabljajte le dele, ki so priloženi enoti.
• Na enoto R32 nikoli ne nameščajte sušilnika, če želite zagotoviti normalno življenjsko dobo enote.
• Snov za sušenje lahko razpade in poškoduje sistem.
• Nepopolna razširitev lahko povzroči iztekanje hladiva.
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7. Ožičenje

 OPOZORILO
• Ne uporabljajte poškodovanih ali rabljenih žic, podaljškov, iskrečih se povezav, saj lahko povzročijo pregrevanje, električni šok ali požar.
• V enoto ne nameščajte električnih delov, kupljenih v bližnji trgovini. (Napajanja za kondenzatno črpalko, itd. ne izvedite s priključne plošče.) 

To lahko privede do električnega šoka ali požara.
• Namestite detektor uhajanja toka. (Ki se lahko spopada z višjimi harmoniki.)

(Ta enota uporablja inverter, kar pomeni, da je treba uporabljati odklopnik za uhajanje toka, ki zna obravnavati harmonike, da prepreči okvaro 
samega odklopnika za uhajanje toka.)

• Kot prekinjevalo uporabite vsepolno prekinjalo vezja z vsaj 3 mm med kontaktnimi točkovnimi režami.
• Odklopnik z uhajanjem toka mora delovat pri 30 mA ali manj.
• Ne povezujte napajalnega kabla na notranjo enoto. To lahko privede do električnega šoka ali požara.

• Ne pomikajte prekinjala vezja v položaj ON, dokler delo ni končano.
1) Odstranite izolacijo s konca žic (20 mm).
2) Povežite žice za povezavo notranje in zunanje enote, tako da se številke priključkov ujemajo. Dobro privijte vijake priključkov. Za privijanje 

vijakov priporočamo uporabo izvijača s ploščato glavo. Vijaki so v embalaži s priključno sponko.

1
2
3

1 2 3 L N

Napajalni kabel 
3-žilni 2,5 mm² ali več
60245 IEC 57
H05RN

1

Dobro pritrdite žice z vijaki na priključkih.

1
2

Kabel za povezovanje enot 
4-žilni 1,5 mm² ali več
60245 IEC 57
H05RN

Notranja 
enota

Zunanja 
enota

Prekinjalo vezja 
16A

Odklopnik 
z uhajanjem toka

Električno napajanje 
50 Hz, 220-240 V

Ozemljitveni vodnik
Dobro pritrdite žice 
z vijaki na priključkih.

Prekinjalo vezja Odklopnik 

1 2 31

Uporabite ustrezni tip kabla 
in ga varno povežite.

1 2 3

Priključni blok 
za napajanje

Dobro pritrdite držala žic, 
tako da priključki žice niso 
obremenjeni z zunanjo silo.

Žice oblikujte, tako 
da se servisni 
pokrov dobro zapira.

 OPOMIN 

• Če uporabljate večžilni kabel, pazite, da boste zagotovo 
uporabili priključek z ušesom za povezavo z napajalno 
priključno sponko.
Priključek z ušesom položite na kable do oklopljenega 
dela in ga varno pritrdite.

Večžilni vodnik

Priključek z ušesom

• Ko nameščate priključno sponko za priključke z ušesom, postopajte, kot sledi.

 

A

Ploščata podložka

Vijak

Priključek z ušesom Prav
Ploščata podložka

Vijak
Priključek z ušesom

Napačno

Vijak

Priključek z ušesom

Ploščata podložka

Pogled s puščico A 

• Pri nameščanju enožilnih vodnikov uporabite naslednjo 
metodo.

Prav Napačno
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Montaža zunanje enote

8. Povezovanje vlažilne gibljive cevi
• Če klimatska naprava deluje brez priključene vlažilne cevi G , vlažni zrak napolni zunanjo enoto in lahko povzroči kratek stik na tiskanem vezju. 

Pazite, da jo boste zagotovo pravilno povezali.
1) Povežite vlažilno gibljivo cev G  na zunanji vlažilni vod. 
2) Povežite s K  povezovalnim trakom, da bi preprečili vlažilni cevi, G  da bi se snela.

Zunanji 
 vlažilni vod

G   Vlažilna 
 gibljiva cev

Pritrdite G vlažilno  gibljivo 
cev in se prepričajte, da  ni 
nikjer nobene reže.

Povežite s povezovalnim trakom 
K  10 mm od zgornjega dela 

vlažilne gibljive cevi, da bi 
preprečili G  vlažilni gibljivi cevi, 
da bi se snela.

Del B

Del A

Če obstaja na zadnji strani pokrova 
zapornega ventila pregrada, odrežite 
dela A in B in pregrado upognite navzgor.

Pokrov zapornega ventila
Povzovalni del povezovalnega traku

G  Vlažilna  gibljiva cev

K  Povezovalni trak

Obrnite povezovalni del K  povezovalnega traku 
 proti stranskemu delu zunanje enote.
(Tako je laže pritrditi pokrov zapornega ventila.)

9. Nastavitev dolžine gibljive vlažilne cevi
• Dolžino gibljive vlažilne cevi morate nastaviti, da bi zagotovili zmogljivost vlaženja.

Uporabite daljinski upravljalnik, da bi nastavili dolžino vlažilne cevi.
Da bi to naredili, vključite enoto, tako da se vzpostavi komunikacija med enoto in daljinskim upravljalnikom.

1) Pritisnite  in držite vsaj 5 sekund. 
• Prikazan je privzeti menu.
• Da bi zapustili menu, pritisnite  ali 60 sekund ne pritisnite ničesar. Prikaz na zaslonu se bo vrnil na običajnega.

2) Pritisnite . Izberite "Dolžino gibljive cevi".

3) Pritisnite , da bi aktivirali nastavitev dolžine gibljive cevi. 
• Pazite, da boste daljinski upravljalnik zagotovo usmerili proti notranji enoti.
• Prikazana bo trenutno nastavljena dolžina vlažilne gibljive cevi. (Privzeta ni nobena nastavitev.)

4) Pritisnite  in nastavite dolžino vlažilne gibljive cevi.

Dolžino vlažilne gibljive cevi je mogoče nastaviti v 5 korakih: 

3M 3.1M 4M 4.1M 6M 6.1M 8M 8.1M 10M

5) Ko nastavite dolžino vlažilne gibljive cevi, pritisnite .
• Daljinski upravljalnik usmerite proti notranji enoti.

6) Pritisnite .
• Nastavitev dolžine vlažilne gibljive cevi je dokončana.

• Če nastavite dolžino vlažilne gibljive cevi nepravilno, nastavitev prekličite s funkcijo "Preklic nastavitve" v 4. koraku in nato spet nastavite 
dolžino.
Ko je dolžina vlažilne gibljive cevi nastavljena, je v 4. koraku nastavljena samo ponastavitev.

• Nepravilna nastavitev dolžine vlažilne gibljive cevi lahko povzroči slabše delovanje in hrup. Nikar je ne pozabite nastaviti. (Ko ni nastavljena, 
bo prikazana koda napake "UA".)

< Kdaj ni mogoče vključiti enote >
• Ko nastavite dolžino vlažilne gibljive cevi, ne da bi vključili notranjo enoto.

Ko je v zgornjem 3. koraku na zaslonu prikazan napis "Sprejem ni uspel". 
Vendar je pri postopkih 4. in 5. koraka prikazana "Dolžina nastavljena" in dolžina vlažilne gibljive cevi je shranjena v daljinski upravljalnik. 
Med koraki 4. in 5. bi moralo biti na zaslonu prikazan "H".

• Ko boste sprožili klimatsko napravo, bo dolžina vlažilne gibljive cevi poslana notranji enoti in nastavljena bo dolžina vlažilne gibljive cevi.
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1. Nastavitev mesta, kjer je nameščena notranja enota
• Z nastavitvijo oblike in razmerij prostora na mesto 

namestitve lahko dosežete pravilno smer zračnega pretoka. 
Če to ni pravilno nastavljeno, ni mogoče urediti pravilnega 
nadzora nad notranjo temperaturo glede na nastavitve 
zračnega pretoka.

Za podrobnosti glejte priročnik za delovanje.

Levi vogal za od 
20 do 500 mm

Sredina središčne 
namestitve

Desni vogal za od 
20 do 500 mm

1) Pritisnite .

2) Pritisnite , da bi izbrali "MESTO NAMESTITVE" in pritisnite .

3) Izberite ustrezni element in pritisnite .

2. Nameščanje fotokatalitičnega fi ltra za čiščenje in osveževanje zraka
1) Odstranite čelno ploščo in odstranite protiprašno omarico. Povlecite navzdol okvir za zadrževanje fi ltra (rumen) na desni strani.

Pritrditveni gumbPritrditveni gumb Okvir za zadrževanje fi ltra (rumen)

Povlecite 
navzdol

Potiprašna omarica

2) Enoto z zaslonom (črno) usmerite navzgor in odstranite zračni 
fi lter.

Enota s prikazovalnikom 
(črna)

Zračni fi lter

3) Namestite B  fotokatalitični fi lter za čiščenje in osveževanje 
zraka.

B   Fotokatalitični 
fi lter za čiščenje in 
osveževanje zraka Jezički

4) Vrnite zračni fi lter in protiprašno omarico na njuni mesti.

3. Preizkus delovanja

3-1 Izmerite napajalno napetost in se prepričajte, da je v navedenem območju

3-2 Preizkus delovanja morate izvesti za HLAJENJE in za OGREVANJE
• Pri HLAJENJU izberite najnižjo temperaturo, ki jo lahko nastavite, pri OGREVANJU pa izberite najvišjo temperaturo, ki jo lahko nastavite.

1) V odvisnosti od notranje temperature se preizkus delovanja lahko prekine.
Za preizkus delovanja uporabite daljinski upravljalnik, kot je opisano spodaj.

2) Ko je preizkusno delovanje končano, nastavite temperaturo na običajno (26°C do 28°C v načinu HLAJENJE, od 20°C do 22°C v načinu 
ogrevanje).

3) Zaradi zaščite sistem po izklopu onemogoči ponovni vklop prej kot v 3 minutah.
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3-3	 Da bi izvedli preizkus vlaženja, aktivirajte preizkusno delovanje z daljinskim upravljalnikom in sledite 
spodnjim navodilom, nato pritisnite 

Preizkus delovanja z daljinskim upravljalnikom
1)	 Pritisnite  in držite vsaj 5 sekund. (Prikazal se bo privzeti menu.)

2)	 Pritisnite , da bi izbrali "Preizkusno delovanje" in pritisnite . 

•	 Enota preklopi v način preizkusnega delovanja in na zaslonu se prikaže .

3)	 Pritisnite gumb za način delovanja (HLAJENJE/OGREVANJE/VLAŽENJE), ki ga želite preizkusiti.

•	 Preizkusno delovanje se bo samodejno zaustavilo po približno 30 minutah. 
Da bi prekinili preizkus delovanja, pritisnite .

3-4	 Z enoto ravnajte v skladu s priročnikom za delovanje, da preverite, ali deluje pravilno

3-5	 Prepričajte se, da klimatska naprava ne deluje, preden sprožite ČIŠČENJE FILTRA
1)	 Pritisnite  in se prepričajte, da ČIŠČENJE FILTRA deluje brez napake.

3-6	 Po preizkusu delovanja ponastavite skupno porabo električne energije
1)	 Pritisnite .

2)	 Pritisnite , da bi izbrali "PONASTAVITEV PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE" in pritisnite .

3)	 Prikaže se "PONASTAVITEV z UPORABI". Ko pritisnete , se skupna poraba električne energije ponastavi.

•	 Celo če klimatska naprava ne deluje, porablja nekaj elektrike. Če je stranka ne bo začela uporabljati kmalu po montaži, 
izključite prekinjalo vezja, da ne bi naprava po nepotrebnem trošila elektrike.

4.	 Točke preizkusa
Točke preizkusa Simptom Preverite

Notranja in zunanja enota sta nameščeni pravilno na trdni podlagi. Padec, vibracije, hrup, zoženo polje delovanja 
tipala INTELLIGENT EYE

Sta zračni filter in protiprašna omarica pravilno pritrjena? Hrup, puščanje vode, čiščenje filtra 
onemogočeno

Ste namestili fotokatalitični filter za čiščenje in osveževanje zraka? Hrup, puščanje vode, čiščenje filtra 
onemogočeno

Ste izvedli preizkus tesnosti, s katerim ste zagotovili, da nikjer ne pušča hladivo? Nepopolno hlajenje/gretje

Cevi za hladivo v plinastem oz. tekočem stranju in notranja cev za odvod kondenzata 
so toplotno izolirane. Iztekanje vode

Cev za odvod kondenzata je nameščena pravilno. Iztekanje vode

Ste stranko vprašali, ali je treba izpustiti kondnezat iz zunanje enote? Kondenzat kaplja iz odprtine na dnu zunanje 
enote

Ali gibljiva odtočna cev proizvaja neobičajne zvoke (klokota), ko uporabljate ventilator 
za prezračevanje ali druge?

Hrup (Uporaba dodatnega čepa za odvod 
kondenzata.)

Naprava je ozemljena pravilno. Nevarnost električnega udara

Navedeni kabli se uporabljajo kot kabli za električno povezavo enot. Naprava ne deluje ali je pregorela

Zajem in izpuh zraka tako na notranji kot tudi na zunanji enoti sta neovirana. Nepopolno hlajenje/gretje

Zaporni ventili so odprti. Nepopolno hlajenje/gretje

Notranja enota pravilno sprejema signale daljinskega upravljalnika. Ne deluje

Ste preverili nastavitev naslova? Ne deluje

Ste nastavili dolžino gibljive vlažilne cevi?

•	 Lučka DELOVANJE približno 2 minuti 
od vklopa utripa, klimatska naprava je 
zaustavljena.

•	 Slab izkoristek in glasno delovanje

Ste pravilno nastavili obliko prostora? Neučinkovito hlajenje





Dvorazsežna črtna koda 
je koda za proizvajalca.
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