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Biztonsági előírások

A berendezés használata előtt olvassa el figyelmesen 
a kézikönyvben található biztonsági előírásokat. A rendszer R32 hűtőközeggel van feltöltve.

•	 FIGYELMEZTETÉS és TUDNIVALÓK cím alatt figyelmeztető jellegű információk olvashatók. Mindkét rész fontos információkat tartalmaz a biztonságos 
használattal kapcsolatban. Ügyeljen a figyelmeztető jellegű előírások maradéktalan betartására. 

•	 A FIGYELMEZTETÉS és TUDNIVALÓK megjegyzések jelentősége 

FIGYELMEZTETÉS......... Ezeknek az utasításoknak a figyelmen kívül hagyása személyi sérülést okozhat, illetve az életet 
veszélyeztetheti.

TUDNIVALÓK................... Ezeknek az utasításoknak a figyelmen kívül hagyása anyagi károkat vagy – a körülményektől függően – 
akár súlyos személyi sérülést is okozhat.

•	 Ebben a kézikönyvben a biztonsági jelölések jelentése a következő:

Kövesse az előírásokat. Földelni kell! Nem szabad.

•	 Az üzembe helyezés után végezzen próbaüzemeltetést az esetleges hibák felderítésére, tájékoztassa a felhasználót a berendezés kezeléséről, 
és mutassa meg ehhez az üzemeltetési kézikönyvet.

 FIGYELMEZTETÉS
•	 Az üzembe helyezést bízza egy szakemberre vagy a forgalmazóra! 

Ne próbálja meg a klímaberendezést saját maga üzembe helyezni. A szakszerűtlen üzembe helyezés szivárgást, áramütést vagy tüzet 
okozhat. 

•	 A klímaberendezést a jelen szerelési kézikönyv utasításai szerint kell üzembe helyezni. 
A szakszerűtlen üzembe helyezés szivárgást, áramütést vagy tüzet okozhat. 

•	 Csak a megadott alkatrészeket és tartozékokat szabad használni az üzembe helyezésnél.
Ha nem a megadott alkatrészeket használják, az a berendezés leesését okozhatja, illetve szivárgást, áramütést vagy tüzet okozhat. 

•	 A klímaberendezést olyan helyre kell szerelni, amely elég erős az egység súlyának megtartásához. 
Ha az alapzat nem elég erős, akkor a készülék leeshet, és sérülést okozhat.

•	 Az elektromos munkákat a vonatkozó a helyi és nemzeti előírásoknak, illetve ennek a szerelési kézikönyvnek megfelelően kell 
kivitelezni. Csak külön tápáramkört szabad használni. 
Az ellátó áramkör alulméretezése vagy a szakszerűtlen elektromos kivitelezés áramütést vagy tüzet okozhat. 

•	 Megfelelő hosszúságú kábelt kell használni. 
Ne használjon toldott vezetékeket vagy hosszabbítót, mert ezek túlmelegedést, áramütést vagy tüzet okozhatnak.

•	 Figyeljen a kábelek megfelelő szigetelésére és rögzítésére, csak a megfelelő (megadott) vezetékeket használja, és a végén 
ellenőrizze, hogy nem hat-e erő a csatlakozókra vagy a vezetékekre. 
A vezetékek szakszerűtlen csatlakoztatása vagy rögzítése túlmelegedést vagy tüzet okozhat.

•	 A beltéri és a kültéri egységek közötti huzalozásnál és az elektromos hálózat bekötésénél a vezetékeket úgy kell elrendezni, 
hogy a vezérlődoboz fedelét biztonságosan fel lehessen erősíteni. 
A vezérlődoboz fedelének tökéletlen zárása áramütést vagy tüzet okozhat, illetve a csatlakozók túlmelegedését eredményezheti. 

•	 Ha üzembe helyezés közben a hűtőközeggáz szivárgását észleli, azonnal szellőztessen ki.
Ha a hűtőközeg tűzzel találkozik, mérgező gáz keletkezhet.

•	 Az üzembe helyezés után ellenőrizze, hogy nincs-e hűtőközeg-szivárgás.
Mérgező gáz keletkezhet, ha a hűtőközeggáz a helyiség levegőjébe kerül, majd tűzforrással érintkezik, például hősugárzóval, tűzhellyel 
vagy főzőlappal.

•	 A klímaberendezés üzembe helyezésekor vagy áthelyezésekor légtelenítéssel gondoskodjon arról, hogy a hűtőközegcsövekbe 
ne kerüljön levegő, csak a megfelelő hűtőközeg (R32). 
Levegő vagy más idegen anyag jelenléte a hűtőközegkörben abnormális nyomásemelkedést okozhat, ami a berendezés károsodását vagy 
sérülést eredményezhet. 

•	 Az üzembe helyezés során a kompresszor bekapcsolása előtt a hűtőközegcsöveket készre kell szerelni. 
Ha a hűtőközegcsövek még nincsenek bekötve és az elzárószelep nyitva van, akkor a kompresszor bekapcsolásakor levegőt szív 
a rendszer, ami abnormális nyomást okoz a hűtőkörben, és a berendezés károsodásához, sőt sérüléshez vezethet. 

•	 Leszivattyúzás során a hűtőközegcsövek eltávolítása előtt állítsa le a kompresszort. 
Ha a kompresszor még működik és az elzárószelep nyitva van leszivattyúzás alatt, akkor a hűtőközegcsövek eltávolításakor levegőt szív 
a rendszer, ami abnormális nyomást okoz a hűtőkörben, és a berendezés károsodásához, sőt sérüléshez vezethet. 
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 FIGYELMEZTETÉS
•	 A klímaberendezést földelni kell.

Ne földelje a berendezést gázcsövekhez, vízcsövekhez, villámhárítóhoz, és ne kösse telefonföldelésre. A tökéletlen földelés áramütést 
eredményezhet.

•	 Be kell szerelni egy földzárlat-megszakítót. 
Ha nincs földzárlat-megszakító áramkör, akkor áramütés vagy tűz keletkezhet.

•	 A jégmentesítő folyamat felgyorsításához vagy a tisztításhoz kizárólag a gyártó által javasolt eszközöket használja.

•	 A berendezést olyan helyiségben kell tárolni, ahol nem működik állandó gyújtóforrás (például: nyílt láng, működő gázkészülék 
vagy elektromos fűtőberendezés).

•	 Tilos átlyukasztani vagy égésnek kitenni.

•	 A hűtőközeg nem tartalmazhat szaganyagokat.

•	 A berendezés csakis 1,8 m2-nél nagyobb alapterületű helyiségbe szerelhető be, ilyen helyen üzemeltethető, illetve tárolható.

•	 A gázkészülékek használatára vonatkozó országos előírásokat tartsa be.

 TUDNIVALÓK
•	 Tilos a klímaberendezést olyan helyen üzembe helyezni, ahol tűzveszélyes gázok szivárgásának veszélye áll fenn.

Egy véletlen gázszivárgás esetén gyúlékony gázok halmozódnak fel a klímaberendezés környezetében, és tűz keletkezhet.

•	 Jelen szerelési kézikönyv utasításait követve szereljen fel kondenzvízcsövet, hogy a kondenzvíz-elvezetés megfelelő legyen, 
és a páralecsapódás megakadályozása érdekében szigetelje a csöveket. 
A szakszerűtlen kondenzvíz-elvezetés beltéri vízszivárgást és anyagi károkat okozhat. 

•	 A hollandi anyákat a megadott módon kell meghúzni, vagyis nyomatékkulccsal. 
Ha a hollandi anya túl erősen meg lett húzva, akkor egy idő múlva megrepedhet, ami hűtőközeg-szivárgást eredményez. 

•	 Tegye meg a megfelelő lépéseket annak érdekében, hogy a kis élőlények ne használhassák a kültéri egységet búvóhelyül.
Az elektromos alkatrészekre mászó apró állatok működészavarokat, sőt füstölést vagy tüzet is okozhatnak. Tájékoztassa a vevőt, hogyan 
kell a berendezés környezetét tisztán tartani.

•	 A hűtőközegkör hőmérséklete magas lesz, ezért az egységösszekötő vezetékeket távol kell tartani a nem hőszigetelt rézcsövektől.

•	 Kizárólag szakképzett személy kezelheti, töltheti fel, eresztheti le, illetve helyezheti hulladékba a hűtőközeget.

N002

�� Fontos információk a használt hűtőközeggel kapcsolatban
Ez a készülék fluortartalmú, üvegházhatást okozó gázokat tartalmaz, melyekre a Kiotói Jegyzőkönyv vonatkozik. Nem szabad a gázokat 
a légkörbe engedni.

Hűtőközeg típusa: R32
GWP(1) érték: 550 *
(1)GWP = globális felmelegedési potenciál (Global Warming Potential)

A hűtőközeg-mennyiség fel van tüntetve a berendezés adattábláján.
* Ez az érték az F-gáz rendeleten (824/2006) alapul.
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A beltéri egység üzembe helyezése

1. A rögzítőlap felszerelése
• A A  rögzítőlap a beltéri egység hátoldalán van. Vegye ki a csavart.
• A A  rögzítőlapot olyan falra kell szerelni, amely elbírja a beltéri egység súlyát.

1) Ideiglenesen erősítse a A  rögzítőlapot a falra, ellenőrizze, hogy a panel vízszintben áll-e, és jelölje a falra a furatok helyeit.
2) Erősítse a A  rögzítőlapot a falra csavarokkal.
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2. Lyuk fúrása a falba és a cső behelyezése
• A fém keretet vagy lemezt tartalmazó falak esetében ellenőrizze, hogy a cső úgy 

van-e átvezetve a falon, és a lyuktakaró úgy van-e feltéve, hogy az nem okoz 
melegedést, áramütést vagy tüzet.

• Ne feledje el a csövek környékét tömítéssel szigetelni, hogy megelőzze 
a vízszivárgást.
1) Fúrjon egy 65 mm-es lyukat a falba úgy, hogy a külső oldal felé lejtsen.
2) Helyezze be a falon átmenő csövet a lyukba.
3) Helyezzen egy lyuktakarót a fali csőre.
4) Ha a hűtőközegcsövek szerelésével, a huzalozással és a kondenzvíz-

elvezetéssel végzett, a rést tömítse kittel. 

�J65

Belül

Falon átmenő csövek 
(nem tartozék)

Fali nyílás fedele
(nem tartozék) Falon átmenő csövek 

(nem tartozék)

Kívül

�J65

Tömítőanyag
(nem tartozék)

3. Az egységösszekötő vezetékek felszerelése
1) Távolítsa el a csavartakarót, majd nyissa fel 

a szervizfedelet.
2) Bújtassa be az egységösszekötő vezetékeket 

hátulról a beltéri egységbe. Könnyebb 
a vezetékeket behúzni, ha előre felhajlítja 
a végüket.

3) A berendezést akassza fel a A  rögzítőlapra, 
majd csatlakoztassa az egységösszekötő 
vezetékeket, ahogy az ábrán látható.

Laposfejű csavarhúzó

CsavartakaróCsavartakaró

Szervizfedél

Illessze ide a beltéri 
egység akasztóit.

Emelje meg kissé a beltéri 
egységet, és támassza 
alá a csomagolással vagy 
más hasonló anyaggal.

Egységösszekötő vezetékek

Ha az összekötő vezetékek 
végeinek szigetelése 
már le van hántva, akkor 
szigetelőszalaggal össze 
kell fogni a végeket.
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A beltéri egység üzembe helyezése

4. A párásító tömlő felszerelése
4-1 Csatlakoztatás a beltéri egységhez
• Tolja a G  párásító tömlő karmantyús végét a beltéri egység csővégébe.

Cső

Elülső rács

Karmantyú

G   Párásító tömlő

Könnyebb a tömlőt csatlakoztatni, 
ha eltávolítja az elülső rácsot.

• Bal oldali csőcsatlakozás
Tolja be ütközésig, 
amennyire csak lehet.

Ahhoz, hogy a G  párásító tömlőt jobbra ki tudja húzni, fordítsa 
el 180°-kal a karmantyút a fenti ábrán látható módon.

• Bal alsó csőcsatlakozás • Bal hátsó csőcsatlakozás

Itt kell elvágni a karmantyút. Vágja le a karmanytú peremes részét ollóval 
(a szaggatott vonal mellett).

Helyezze be a tömlőt a csővégbe.

4-2 Elvágott párásító tömlő csatlakoztatása
• Elvágott G  párásító tömlő beszerelésekor az alábbiak szerint járjon el.

Tolja ütközésig a mindegyik G  párásító tömlők 
végeit az J  idom karimájára vagy a könyökre 
(nem tartozék) úgy, hogy ne maradjon hézag.

Tegye fel a K  kábelkötözőt 10 mm távolságra a 
J  párásító tömlő végétől vagy a könyöktől (nem 

tartozék), ezzel megakadályozza a G  párásító tömlő 
leválását.

J  Idom

Könyökcső
(nem tartozék)

 párásító tömlő 

• A párásító teljesítmény biztosítása érdekében legfeljebb 1 könyökcsőt szabad felhasználni!

4-3 A kondenzvízlefolyó és a kondenzvíztömlő áthelyezése
• áthelyezés bal oldalra 

1) Távolítsa el a szigetelést rögzítő csavart a jobb oldalról, 
és távolítsa el a kondenzvíztömlőt.

2) Tegye vissza a szigetelést rögzítő csavarokat a jobb oldalra, 
ahogy voltak.
Ha erről megfeledkezik, akkor vízszivárgás keletkezhet. 

3) Vegye le a kondenzvízlefolyót a bal oldalról, és tegye át jobb 
oldalra. 

4) Helyezze be a kondenzvíztömlőt, és rögzítse a C  beltéri 
egységhez mellékelt rögzítőcsavarral.

A kondenzvízlefolyó szerelése

Szorosan zárjon!
Ne használjon síkosító olajat 
(hűtőgépolajat) a lefolyószelepen 
annak behelyezésekor. 
Ha a lefolyószelepet síkosító olajjal 
keni, az károsíthatja a szelepet, ami 
szivárgást okozza.

Helyezzen be egy imbuszkulcsot (4 mm).

Kondenzvíztömlő csatlakozási helye
A kondenzvíztömlő a berendezés hátoldalán van.

Bal oldal Jobb oldal

Csatlakozás bal oldalon

Kondenzvíztömlő

C   A beltéri egység 
 rögzítőcsavarja

Csatlakozás jobb oldalon 
(gyári állapot)

Kondenzvíztömlő

A szigetelés 
rögzítőcsavarja

 TUDNIVALÓK
Vigyázzon, hogy a párásító tömlő beszerelésekor nehogy deformálódjon a karmantyú. A deformálódott karmantyú használata kopogó hangot okozhat.
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5-3 Falon átmenő csövek
Kövesse a bal oldali, bal hátsó, illetve bal alsó csőcsatlakozás 
esetére megadott utasításokat.
1) Ilyen mélyen helyezze be a kondenzvíztömlőt, hogy ne jöhessen 

ki a kondenzvízcsőből.

Belső fal

Kondenzvíztömlő

PVC 
kondenzvízcső 
(VP-30)

Külső fal

Min. 
50 mm

Ilyen mélyen helyezze be a 
kondenzvíztömlőt, hogy ne 
jöhessen ki a kondenzvízcsőből.

 TUDNIVALÓK
A beltéri egység nagyméretű, ezért ügyeljen rá, hogy ne veszítse el az egyensúlyát az egység emelése közben.

6. Vezetékek
1) Csupaszítsa le a vezetékek végeit (15 mm).
2) Egyeztesse a vezetékek színét a beltéri és a kültéri egység csatlakozóblokkjában a csatlakozók sorszámával, és jól rögzítse a csavarral 

a vezetékeket a megfelelő csatlakozóba.
3) A földelővezetéket csatlakoztassa a helyes csatlakozókhoz.
4) Húzással ellenőrizze, hogy a vezetékek jól vannak-e rögzítve, majd rögzítse a vezetékeket bilinccsel is.
5) HA rendszerre való csatlakoztatásnál. Vezesse be a HA csatlakozó kábelt és kapcsolja az S21 csatlakozóhoz. 

(Lásd a "Csatlakoztatás HA rendszerre" részt a 18. oldalon)
6) Igazítsa úgy a vezetékeket, hogy a szervizfedél biztonságosan a helyére kerülhessen, majd zárja le a szervizfedelet.

1 2 3

Csatlakozóblokk

VezetékbilincsCsak a megadott típusú 
vezetéket használja.

Elektromos kábeldoboz
Igazítsa úgy a vezetékeket, hogy 
a szervizfedél biztonságosan a 
helyére kerülhessen.
A vezetékbilincset jól meg kell 
szorítani, hogy a vezetékekre 
ne hathasson külső erő.

1
2
3

1 2 3 L N1

A csatlakozók csavarjaival biztonságosan 
rögzítse a vezetékeket.

Egységösszekötő vezeték
4 eres, min. 1,5 mm² 
60245 IEC 57
H05RN

Beltéri 
egység

Kültéri 
egység

A csatlakozók csavarjaival 
biztonságosan rögzítse a vezetékeket.

 FIGYELMEZTETÉS
• Ne használjon toldott vezetékeket, hosszabbítót vagy csatlakozóblokkot, mert ezek túlmelegedést, áramütést vagy tüzet okozhatnak.
• Ne használjon helyben vásárolt elektromos alkatrészeket a termékben! (Ne a csatlakozóblokkból ágaztassa le a kondenzvízszivattyú stb. 

tápfeszültségét.) Ez áramütést vagy tüzet okozhatna.
• Nem szabad a tápvezetékeket a beltéri egységhez csatlakoztatni! Ez áramütést vagy tüzet okozhatna.
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Kültéri egység felszerelési irányelvei
• Ahol fal vagy egyéb akadály áll a kültéri egység levegőbemenetének vagy -kimenetének útjában, ott tartsa szem előtt az alábbi irányelveket.
• Az összes, alább ábrázolt felszerelési mód esetében a kimenet oldalon a fal legfeljebb 1200 mm magas lehet.

Egyik oldala mellett fal

50-nél több 100-nál több

Levegőirány
1200 vagy 
kevesebb

Két oldala mellett fal

50-nél több

100-nál 
több 200-nál 

több

50-nél több 50-nél több

150-nél több

Három oldala mellett fal

150-nél több

50-nél több 300-nál több

Oldalnézet Felülnézet Felülnézet
mértékegység: mm

A kültér i egység üzembe helyezési előírásai
• Ellenőrizze a beszerelési hely felületének szilárdságát és egyenletességét; nem fog-e a berendezés működés közben 

túl nagy vibrációt vagy zajt kelteni.
• Az alaprajz szerint rögzítse az egységet az alapzatcsavarokkal szilárdan. (Készítsen elő 4 db kereskedelmi 

forgalomban kapható M8-as vagy M10-es alapzatcsavart, anyát és alátétet.)
• A csavarokat olyan mélyre kell becsavarozni, hogy 20 milliméterre álljanak ki az alap felületéből.

20

A kültéri egység üzembe helyezése

1. A kültéri egység felszerelése
1) A kültéri egység üzembe helyezésekor lásd a következő részeket: "A berendezés helyének megválasztása", 5. oldal és "A beltéri/kültéri 

egység üzembe helyezésének ábrái", 6. oldal.
2) Ha a kondenzvíz elvezetése szükséges, azt az alábbiak szerint kell kivitelezni.

2. Vízelvezetés
1) A vízelvezetéshez használjon H  kondenzgyűjtőt.
2) Ha a kondenzvíz-kivezetést elzárja az alapzat vagy a padló, tegyen további 

magasítást az egység alá, legalább 30 mm magasságban.
3) Hideg területen ne használjon kondenzvíztömlőt a kültéri egységhez. 

(Ellenkező esetben a kondenzvíz megfagyhat, ami lerontja a 
fűtésteljesítményt.)

Kondenzvíz-kivezető lyuk

Levegőkimenet oldal

ɸ18 furat

(Alulnézet)

Alsó keret

H  Kondenzvízgyűjtő

Cső (kereskedelemben kapható, 
16 mm belső átmérő)

3. A csővég peremezése
1) Vágja le a csővéget csővágóval.
2) Sorjázza le a véget a csövet lefelé tartva, 

hogy a forgácsok ne hulljanak a cső belsejébe.
3) Helyezze a hollandi anyát a csőre.
4) Peremezze meg a csövet.
5) Ellenőrizze, hogy a peremezés jól sikerült-e.

Távolítsa 
el a sorját

Figyeljen a 
helyes szögre 
a vágáskor.

A csővég kihajlásának 
egyenletesnek, tökéletesen 
kör alakúnak kell lennie.

A perem belső 
felületének simának, 
repedésmentesnek 
kell lennie. Ellenőrizze, hogy 

a hollandi anya jól 
illeszkedik-e.

Ellenőrzés

Pontosan az alábbi módon kell elhelyezni!
A

Peremezés

Átm. A 0-0,5 mm

Befogós típus

 FIGYELMEZTETÉS
• Ne használjon a csőszereléshez ásványolajat.
• Vigyázzon, hogy ne kerüljön ásványolaj a rendszerbe, mert az csökkentené az egységek élettartamát.
• Ne használjon más készülékekből kibontott csöveket. Csak a készülékkel együtt szállított alkatrészeket használja fel.
• Soha ne szereljen az R32 egységre szárítót, ha az élettartamát meg szeretné őrizni.
• A szárítóanyag elbomláskor a rendszert károsítaná.
• A nem tökéletes peremezés hűtőközeg-szivárgást okozhat.
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7. Vezetékek

 FIGYELMEZTETÉS
• Ne használjon toldott vezetékeket, hosszabbítót vagy csatlakozóblokkot, mert ezek túlmelegedést, áramütést vagy tüzet okozhatnak.
• Ne használjon helyben vásárolt elektromos alkatrészeket a termékben! (Ne a csatlakozóblokkból ágaztassa le a kondenzvízszivattyú stb. 

tápfeszültségét.) Ez áramütést vagy tüzet okozhatna.
• Be kell szerelni egy földzárlat-megszakítót. (Olyat, amely magasabb harmonikusú áramot is kezel.)

(Ez az egység inverteres típusú, ami azzal jár, hogy magasabb harmonikus áramot is kezelő földzárlatjelzőt kell használni, hogy maga 
a földzárlatjelző ne hibásodjon meg.)

• Főkapcsolóként egy minden pólust minimum 3 mm érintkezőközzel megszakító áramköri kapcsolót kell használni.
• A földzárlat-megszakítónak max. 30 mA áramerősségnél kell aktiválódnia.
• Nem szabad a tápvezetékeket a beltéri egységhez csatlakoztatni! Ez áramütést vagy tüzet okozhatna.

• Az áramköri megszakítót csak akkor szabad visszakapcsolni, ha már a villanyszerelés kész van!
1) Távolítsa el a szigetelést a vezetékről (20 mm).
2) Kösse be a beltéri és a kültéri egységek közötti vezetékeket, fi gyelve a csatlakozón a számokra. A csatlakozón a csavarokat húzza meg jól. 

A csavarok meghúzásához egy lapos végű csavarhúzó használata ajánlott. A csavarok a csatlakozóblokkon vannak.

1
2
3

1 2 3 L N

Tápvezeték
3 eres, min. 2,5 mm²
60245 IEC 57
H05RN

1

A csatlakozók csavarjaival biztonságosan rögzítse a vezetékeket.

1
2

Egységösszekötő vezeték
4 eres, min. 1,5 mm² 
60245 IEC 57
H05RN

Beltéri 
egység

Kültéri 
egység

Áramköri 
megszakító 16A

Földzárlat-
megszakító

Tápfeszültség
50Hz, 220-240V

Föld
A csatlakozók csavarjaival 
biztonságosan rögzítse a vezetékeket.

Áramköri Földzárlat-

1 2 31

Csak a megadott típusú 
vezetéket használja, 
és csatlakoztassa 
biztonságosan.

1 2 3

Tápfeszültség 
csatlakozóblokk

A vezetékbilincset jól meg kell 
szorítani, hogy a vezetékekre 
ne hathasson külső erő.

Igazítsa úgy a vezetékeket, hogy 
a szervizfedél biztonságosan a 
helyére kerüljön.

 TUDNIVALÓK 

• Sodrott vezeték használata esetén karika alakú 
csatlakozóval kösse a vezetékeket a tápfeszültség 
csatlakozóblokkjára.
Helyezze a karika alakú csatlakozót a vezetékre 
a szigetelt szakaszig, és ott rögzítse.

Sodrott vezeték

Karika alakú csatlakozó

• Karika alakú csatlakozó bekötésekor a következőképpen járjon el.

 

A

Sima alátét

Csavar

Karika alakú csatlakozó Helyes
Sima alátét

Csavar
Karika alakú csatlakozó

Rossz

Csavar

Karika alakú csatlakozó

Sima alátét

"A" metszeti kép 

• Egyeres vezeték használatakor a következőképpen 
járjon el.

Helyes Rossz
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8. A párásító tömlő csatlakoztatása
• Ha a klímaberendezés G  a párásító tömlő csatlakoztatása nélkül üzemel, akkor a párásított levegő megtölti a kültéri egységet, ami rövidzárlatot 

okozhat a nyomtatott áramköri kártyán. Ügyeljen a tömlő csatlakoztatására.
1) Tolja rá a G  párásító tömlőt a kültéri egység párásító csővégére. 
2) A G  párásító tömlőt egy K  kábelkötözővel rögzítse, nehogy lecsússzon.

Kültéri egység 
 párásító 
csővége

G   Párásító 
 tömlő

Tolja rá a G  párásító  tömlőt, és 
ellenőrizze, hogy  ütközésig fent 
van-e.

Tegye fel a K  kábelkötözőt 
10 mm távolságra a G  párásító 
tömlő végétől, és rögzítse vele jól 
a tömlőt.

B szakasz

A szakasz

Ha az elzárószelep-kupak hátsó részén 
akadály van, vágja el az A és B részt, és 
az akadályt rögzítse felső irányban.

Elzárószelep kupakja
A kábelkötöző szorító szakasza

G  Párásító  tömlő

K  Kábelkötöző

A K  kábelkötöző  szorító szakaszát fordítsa a kültéri egység felé.
(Könnyebb az elzárószelep kupakját felhelyezni.)

9. A párásító tömlő hosszának beállítása
• A párásító tömlőt a párásító teljesítmény maximalizálása érdekében méretre kell szabi.

A párásító tömlő hosszúságát a távirányítóval is be kell állítani.
Ehhez áram alá kell helyezni a berendezést, mert csak úgy kommunikálhat a berendezés és a távirányító.

1) Tartsa lenyomva a  gombot legalább 5 másodpercig. 
• Megjelenik az alapértelmezett menü.
• A menüből való kilépéshez nyomja meg a  gombot, vagy ne végezzen műveletet 60 másodpercig. A kijelző ezután visszatér 

a normál kijelzéshez.

2) Nyomja meg a  gombot. Válassza a "Hose length" (Párásító tömlő hossza) lehetőséget.

3) Az  gomb megnyomásával lépjen a tömlőhossz-beállítási üzemmódba. 
• Ügyeljen arra, hogy a távirányítót irányítsa egyenesen a beltéri egység felé.
• Ezzel az aktuálisan beállított párásító tömlő hossza jelenik meg. (Alapértelmezésben nincs megadva beállítás).

4) Nyomja meg a  gombot és állítsa be a párásító tömlő hosszát.

A párásító tömlő hossza 5 lépésben állítható be. 

3M 3.1M 4M 4.1M 6M 6.1M 8M 8.1M 10M

5) Ha beállította a párásító tömlő hosszát, nyomja meg az  gombot. 
• A távirányítót irányítsa egyenesen a beltéri egység felé.

6) Nyomja meg a  gombot. 
• A párásító tömlő hosszának beállítása kész.

• Ha a párásító tömlő hosszát rosszul állította be, törölje a beállítást a "Length Reset" (Hossz visszaállítása) lehetőséggel a 4.) lépésben, 
majd állítsa be újra a hosszúságot.
Ha a párásító tömlő hosszát már beállította, csak a nullázás jelenik meg a 4.) lépésben.

• A párásító tömlő helytelen beállítása elégtelen teljesítményt és zajt okozhat. Ügyeljen rá, hogy elvégezze a beállítást. (Ha nincs beállítva, 
akkor "UA" hibakód jelenik meg.)

< Ha a berendezést nem lehet áram alá helyezni >
• Ha a beltéri egység áram alá helyezése nélkül állította be a párásító tömlő hosszát.

A fenti, 3.) lépésben, "Receive failure" (Vételi hiba) jelenik meg. 
Ugyanakkor a 4.) és 5.) lépésben "Length set" (Hosszúság beállítása) jelenik meg a kijelzőn, és a párásító tömlő hossza el lesz mentve 
a távirányítóra. 
A 4.) és 5.) lépés elvégzése közben "H" hibakódnak kell megjelenni a kijelzőn.

• Amint működteti a klímaberendezést, a párásító tömlő hosszát a távirányító elküldi a beltéri egységnek, és beállítja a hosszúságot.
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Próbaüzem és teszt

1. A beltéri egység beszerelési helyének beállítása
• A helyiség alakjának és a beszerelési helyzet megadásával 

biztosítható a légáramlás megfelelő szabályozása. 
Ha ez nincs megfelelően beállítva, akkor előfordulhat, 
hogy a beltéri hőmérséklet szabályozása a légarámlás 
beállításaitól függően nem valósítható meg.

A részleteket lásd az üzemeltetési kézikönyvben.

Bal sarokhoz 
20 - 500 mm

Középpont a középpontba 
történő beszereléshez

Jobb sarokhoz 
20 - 500 mm

1) Nyomja meg a  gombot.

2) A  gomb megnyomásával válassza ki a "INSTALLED POSITION" (BESZERELÉSI POZÍCIÓ) lehetőséget, és nyomja meg a  

gombot.

3) Válassza ki a megfelelő elemet és nyomja meg az  gombot.

2. Fotokatalitikus légtisztító és szagtalanító szűrő beszerelése
1) Nyissa fel el az elülső panelt, és távolítsa el a pordobozt. Húzza lefelé a szűrőütköző keretet (sárga) a jobb oldalon.

RögzítőRögzítő Szűrőütköző keret (sárga)

Húzza le

Pordoboz

2) Irányítsa a kijelző egységet (fekete) felfelé, és húzza ki 
a levegőszűrőt.

Kijelző egység (fekete) Levegőszűrő

3) Szerelje be a B  fotokatalitikus légtisztító és szagtalanító 
szűrőt.

B   Fotokatalitikus 
légtisztító és 
szagtalanító szűrő Fülek

4) Tegye vissza az eredeti helyére a levegőszűrőt és a pordobozt.

3. Próbaüzem és teszt

3-1 Mérje meg a tápfeszültséget, és ellenőrizze, hogy a megadott tartományba esik-e

3-2 A próbaüzemet akár HűTÉS, akár FűTÉS üzemmódban el lehet végezni
• HŰTÉS üzemmódban állítsa be a lehető legalacsonyabb hőmérsékletet, FŰTÉS módban pedig a lehető legmagasabb hőmérsékletet.

1) A próbaüzemet néha nem lehet kivitelezni, ha olyan a beltéri hőmérséklet.
Használja a távirányítót a próbaüzemnél, az alábbiak szerint.

2) Ha a próbaüzem megvolt, állítsa a hőmérsékletet normális szintre (26°C – 28°C HŰTÉS üzemmódban, 20°C – 22°C FŰTÉS 
üzemmódban).

3) Védelmi okokból a rendszer kikapcsolás után 3 percig nem indul újra.
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Próbaüzem és teszt

3-3	 A párásító funkció próbaüzemének végrehajtásához aktiválja a próbaüzem üzemmódot a távirányítóról 
az alábbi utasításokat követve, majd nyomja meg a  gombot

Próbaüzem a távirányítóval
1)	 Tartsa lenyomva a  gombot legalább 5 másodpercig. (Az alapértelmezett menü jelenik meg.)

2)	 A  gomb megnyomásával válassza ki a "Test mode" (Próbaüzemmód) lehetőséget, és nyomja meg az  gombot. 

•	 Az egység próbaüzemmódba lép, és  jelenik meg a képernyőn.

3)	 A gomb megnyomásával válassza ki a tesztelni kívánt üzemmódot (HŰTÉS/ FŰTÉS/PÁRÁSÍTÁS).

•	 A próbaüzem körülbelül 30 perc múlva automatikusan leáll. 
Nyomja meg az  gombot, ha ki akar lépni a próbaüzem üzemmódból.

3-4	 Üzemeltesse a berendezést az üzemeltetési kézikönyvnek megfelelően, és ellenőrizze, hogy jól működik-e

3-5	 A szűrő tisztítása előtt győződjön meg róla, hogy a klímaberendezés nem működik
1)	 Nyomja meg a  gombot, és ellenőrizze, hogy a SZŰRŐ TISZTÍTÁSA funkció hiba nélkül működik.

3-6	 A próbaüzemmód befejezése után állítsa vissza a teljes teljesítményfelvételt
1)	 Nyomja meg a  gombot.

2)	 A  gomb megnyomásával válassza ki a "RESET USED POWER" (TELJESÍTMÉNY VISSZAÁLLÍTÁSA) lehetőséget, és nyomja 
meg az  gombot.

3)	 "RESET with APPLY" (VISSZAÁLLÍTÁS az APPLY gombbal) jelenik meg. Az  megnyomásával visszaállítja a teljes 
teljesítményfelvételt.

•	 A klímaberendezés mindig fogyaszt valamennyi áramot, még akkor is, ha nem működik. Ha üzembe helyezés után feltehetően hosszabb 
ideig nem fogják használni a klímaberendezést, kapcsolja ki az áramköri megszakítót, hogy ne fogyjon feleslegesen az áram.

4.	 Tesztelendők
Tesztelendők Tünet Ellenőrzés

A beltéri és a kültéri egységek helyesen vannak felszerelve, szilárd alapra. Leesés, rezgés, zaj, a FIGYELŐ SZEM szenzor 
látószöge szűkebb

Megfelelően rögzítette a levegőszűrőt és a pordobozt? Zaj, vízszivárgás, szűrő tisztítása 
üzemmód kikapcsolva

Beszerelte a fotokatalitikus légtisztítót és szagtalanító szűrőt? Zaj, vízszivárgás, szűrő tisztítása 
üzemmód kikapcsolva

Elvégezte a szivárgástesztet, mellyel kizárja a hűtőközeggáz szivárgását? Nem tökéletes hűtés/fűtés

A hűtőközeg gáz- és folyadékcsövei, valamint a beltéri kondenzvíztömlő-hosszabbítás 
hőszigetelve van. Vízszivárgás

A kondenzvíz-elvezetés megfelelő. Vízszivárgás

Megkérdezte az ügyfelet, hogy el kell-e végezni a kültéri egység kondenzvíz-elvezetését? A kültéri egység alján lévő nyílásból kondenzvíz 
csöpög

Szokatlan (kopogó) zajt ad a kondenzvíztömlő, ha a szellőztető ventilátor vagy egyéb 
működésbe lép?

Zaj (Választható légzáró kondenzvízlefolyó 
használata).

A rendszer megfelelően földelve van. Áramütés veszélye

Az egységösszekötő vezetékek mérete előírás szerinti. Üzemképtelenség vagy égéses meghibásodás

Nem áll akadály a beltéri vagy a kültéri egység levegőbemenetének vagy -kimenetének 
útjában. Nem tökéletes hűtés/fűtés

Az elzárószelepek nyitva vannak. Nem tökéletes hűtés/fűtés

A beltéri egység megfelelően veszi-e a távirányító jeleit. Nem működik

Ellenőrizte a címbeállítást? Nem működik

Beállította a párásító tömlő hosszát?

•	 Bekapcsolás után a MŰKÖDÉSJELZŐ 
lámpa még kb. 2 percig villog, miközben 
a klímaberendezés leáll.

•	 Gyenge teljesítmény, zajos működés

Megfelelően állította be a helyiség alakját? Gyenge hűtőteljesítmény





A kétdimenziós vonalkód 
a gyártási kód.
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