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1 Om dokumentasjonen

1.1 Om dette dokumentet

A ADVARSEL

Pass pa at installasjon, service, vedlikehold, reparasjon og
anvendte materialer samsvarer med instruksjonene fra
Daikin (inkludert alle dokumenter som star oppfert i
"Dokumentasjonssett") og ogsa overholder gjeldende
lovgivning, og at dette kun utfgres av fagfolk. | Europa og
omrader der |EC-standarder gjelder, er EN/IEC
60335-2-40 gjeldende standard.

Malgruppe
Autoriserte installatgrer

. INFORMASJON

Dette dokumentet beskriver kun installeringsanvisningene
som gjelder for utendgrsanlegget. Se i
installeringshandboken for innendgrsanlegget nar du skal
installere innendgrsanlegget (montere innendgrsanlegget,
koble kjslemediergrene til innendgrsanlegget, koble de
elektriske ledningene til innendgrsanlegget ...).

Dokumentasjonssett

Dette dokumentet er en del av et dokumentasjonssett. Hele settet
bestar av:

= Generelle sikkerhetshensyn:
« Sikkerhetsinstruksjoner du MA lese for installering
= Format: Papir (i esken med utendgrsanlegg)
= Installeringshandbok for utendersanlegg:
= Installeringsanvisninger
= Format: Papir (i esken med utendgrsanlegg)
= Referanseguide for montgorer:
= Forberedelser for installering, referansedata, ...

= Format: Digitale filer pa https://www.daikin.eu.  Bruk
sokefunksjonen Q for & finne din modell.

De nyeste versjonene av medfglgende dokumentasjon kan vaere
tilgjengelig pa det lokale Daikin-nettstedet eller hos forhandleren.

Skann QR-koden nedenfor hvis du vil se hele dokumentasjonssettet
og mer informasjon om produktet pa nettstedet til Daikin.

ARXM-R9
St
(=]

Den originale dokumentasjonen er skrevet pa engelsk. Alle andre
sprak er oversettelser.

Tekniske data

= Et delsett med de nyeste tekniske dataene er tilgjengelig pa det
lokale nettstedet til Daikin (tilgjengelig for alle).

= Det komplette settet med de nyeste tekniske dataene er
tilgjengelig pa Daikin Business Portal (kreves godkjenning).

2 Spesifikke
sikkerhetsinstruksjoner for
montgrer

Folg alltid sikkerhetsinstruksjonene og forskriftene nedenfor.

Installeringshandbok
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2 Spesifikke sikkerhetsinstruksjoner for monterer

Installering av anlegg (se "4 Installere anlegget” [» 6])

Fylle pa kjelemedium (se "6 Fylle pa kjelemiddel” [» 9])

ADVARSEL

Installering skal utfgres av monter, og valg av materialer
og installasjon skal veere i samsvar med gjeldende
lovgivning. | Europa er EN378 gjeldende standard.

Installeringssted (se "4.1 Klargjore installeringsstedet” [» 6])

FORSIKTIG

= Kontroller at installeringsstedet kan baere tyngden av
enheten. Usikker installering er livsfarlig. De kan ogsa
fore til vibrasjoner eller uvanlig driftsstay.

= Sorg for at det er tilstrekkelig serviceplass.

= |IKKE installer enheten slik at den er i kontakt med tak
eller vegg, da dette kan forarsake vibrasjoner.

ADVARSEL

= Kjglemediet i anlegget er svakt antennelig, men det
lekker normalt IKKE. Hvis det lekker kjglemedium ut i
rommet som kommer i kontakt med flammen fra en
brenner, et varmeapparat eller en gasskomfyr, kan det
fore til at det dannes skadelig gass.

= Sla AV alle lettantennelige varmeapparater, luft ut
rommet, og ta kontakt med forhandleren der du kjgpte
anlegget.

= Anlegget ma IKKE brukes fer servicepersonell kan
bekrefte at delen der kjglemedielekkasjen oppstod, er
reparert.

A

ADVARSEL

Anlegget skal plasseres i et rom uten fungerende
antenningskilder (for eksempel apen flamme eller
gassapparat eller elektrisk varmeapparat i drift).

Tilkoble kjslemediergrene (se "5.2 Tilkoble
kjolemediergrene™ [» 8])

A ADVARSEL

= Bruk kun R32 som kjglemedium. Andre stoffer kan
forarsake eksplosjoner og ulykker.

= R32 inneholder fluoriserte drivhusgasser. Verdien for
global oppvarmingsevne (GWP) er 675. Disse gassene
ma IKKE luftes ut i atmosfeeren.

= Bruk ALLTID vernebriller og hansker nar du fyller pa
kjglemedium.

A

FORSIKTIG

= Ingen slaglodding eller sveising pa stedet for anlegg fylt
med R32-kjglemedium ved utsendelse.

= Ved installering av kjolesystemet skal sammenkobling
av deler der minst én del er fylt, utfgres ved at det tas
hensyn til kravene nedenfor: i oppholdsrom er det ikke
tillatt med ikke-permanente skjgter for R32-
kjglemedium, unntatt skjgter laget pa stedet som kobler
innendgrsanlegget direkte til rgropplegget. Skjoter
laget pa stedet som kobler rgropplegget direkte til
innendgrsanlegg, skal veere av en ikke-permanent
type.

A ADVARSEL

Du ma ALDRI ha direkte kontakt med kjglemedium som
har lekket ut ved et uhell. Dette kan fgre til store sar som
felge av frostskade.

Elektrisk installering (se "7 Elektrisk installasjon” > 10])

ADVARSEL

Anlegget MA installeres i henhold til nasjonale forskrifter
om ledningsopplegg.

A

ADVARSEL

Koble rgropplegget for kjglemedium forsvarlig fer kjering
av kompressoren. Hvis kjglemediergrene IKKE er tilkoblet
og stengeventilen er apen nar kompressoren kjgrer, vil det
suges inn luft. Dette vil forarsake et unormalt trykk i
kjelesyklusen som kan fgre til skade pa utstyret og ogsa
personskade.

ADVARSEL

= Alt ledningsopplegg MA installeres av en autorisert
elektriker og MA overholde gjeldende nasjonale
forskrifter for ledninger.

= Foreta elektriske tilkoblinger til det faste
ledningsopplegget.

= Alle komponenter kjgpt pa stedet og all elektrisk
konstruksjon MA overholde gjeldende lovgivning.

FORSIKTIG

= Ufullstendig konus kan forarsake lekkasje av
kjglemediegass.

= Du ma IKKE bruke koner pa nytt. Bruk nye koner for a
unnga lekkasje av kjglemediegass.

= Bruk koniske muttere som felger med anlegget. Bruk
av andre koniske muttere kan forarsake lekkasje av
kjglemediegass.

FORSIKTIG

IKKE apne ventilene for koning er fullfert. Dette vil
forarsake lekkasje av kjglemiddelgass.

FARE: FARE FOR EKSPLOSJON

Du ma |IKKE é&pne avstengingsventilene for
vakuumterkingen er fullfgrt.

A ADVARSEL

Utstyret kan bli gdelagt hvis strgmtilfgrselen har
manglende eller feil N-fase.

= Etabler riktig jording. Anlegget ma IKKE jordes til
vannrgr, innkoblingsdemper eller telefonjording.
Ufullstendig jording kan medfgre elektrisk stat.

Installer ngdvendige sikringer eller skillebrytere.

= Fest det elektriske ledningsopplegget med kabelfester
slik at de IKKE kommer i kontakt med skarpe kanter
eller rgropplegget, spesielt pa hayttrykkssiden.

= IKKE bruk sammenteipede ledninger, skjgteledninger
eller multikontakt. De kan fere til overoppheting,
elektrisk stot eller brann.

= Du ma IKKE installere fasekondensator siden dette
anlegget er utstyrt med  vekselretter. En
fasekondensator vil redusere ytelsen og kan forarsake
ulykker.

ADVARSEL
Bruk ALLTID flerkjernet kabel til stromtilfarselskabler.

RXA-A9, RXM-R9, ARXM-R9

Luftkondisjoneringsanlegg i delt system med R32
3P650253-1S — 2022.11

DAIKIN

Installeringshandbok

5



3 Om esken

A

ADVARSEL

Bruk en felles frakoblingsbryter med minst 3 mm mellom
alle kontaktpunkter som gir full frakobling ved
overspenning kategori Ill.

A

FORSIKTIG

IKKE stikk fingre, pinner eller andre gjenstander inn i
luftinntaket eller -utlgpet. IKKE ta av viftebeskytteren. Nar
viften roterer ved hgy hastighet, vil den forarsake skade.

A

ADVARSEL
Hvis strgmledningen blir skadet, SKAL den byttes av
produsenten, serviceagenten eller personer med

tilsvarende kvalifikasjoner for a unnga farlige situasjoner.

ADVARSEL

IKKE koble strgmledningen til innendgrsenheten. Det kan
fare til elektrisk stet eller brann.

ADVARSEL

= Bruk IKKE elektriske komponenter som er kjgpt lokalt,
inne i produktet.

= Strgmtilfarselen til dreneringspumpen osv. ma IKKE
forgrenes fra rekkeklemmen. Det kan fare til elektrisk
stet eller brann.

ADVARSEL

Hold sammenkoblingsledningen unna eventuelle kobberrgr
uten varmeisolering, da slike rer vil veere svaert varme.

FARE: FARE FOR D@DELIG ELEKTROSJOKK

Alle elektriske deler (inklusive termistorer) far strem fra
stromtilferselen. Du ma IKKE bergre dem med bare
hender.

FARE: FARE FOR D@DELIG ELEKTROSJOKK

Koble fra strgmtilferselen i minst 10 minutter og mal
spenningen ved kontaktene til hovedkretsen for
kondensatorer eller elektriske komponenter fgr du utferer
service. Spenningen MA veere lavere enn 50 V DC fgr du
kan bergre elektriske komponenter. Du ser hvor
kontaktene er plassert pa koblingsskjemaet.

Fullfgre installering av innendersanlegg (se "8 Ferdigstille
monteringen av utendersanlegget” [» 11])

FARE: FARE FOR D@DELIG ELEKTROSJOKK
= Kontroller at anlegget er ordentlig jordet.

= Sla AV stremmen fgr vedlikehold eller servicearbeid
utfgres.

= Sett pa dekselet til bryterboksen for du slar PA
strgmmen.

Konfigurasjon (se "9 Konfigurasjon" > 12])

ADVARSEL

Kontroller at stremtilfarselen er slatt AV fgr du kobler til
eller fra koblingsstykket.

Idriftsetting (se "10 Idriftsetting” [» 12])

FARE: FARE FOR D@DELIG ELEKTROSJOKK

FARE: FARE FOR FORBRENNING/SKALDING

A FORSIKTIG

IKKE utfer prevekjering mens det arbeides pa
innendgrsanleggene.

Nar du foretar provekjoringen, kjorer IKKE BARE
utendgrsanlegget, men ogsa det tilkoblede
innendgrsanlegget. Det er farlig & arbeide pa et
innendgrsanlegg mens prevekjgringen utfgres.

3

3.1

3.11

Om esken

Utendorsenhet

Fjerne tilbehgr fra utendgrsanlegget

Kontroller at alt tilbeharet nedenfor ble levert sammen med anlegget:

a

"

4

K

b x c1x d1x e1x f1x
- Qi 0

Generelle sikkerhetshensyn
Installeringshandbok for utendersanlegg
Etikett for fluoriserte drivhusgasser
Flerspraklig etikett for fluoriserte drivhusgasser
Dreneringsplugg (i bunnen av pakkassen)
Energimerking

-0 Q0T Q

Installere anlegget

A

ADVARSEL

Installering skal utfgres av monter, og valg av materialer
og installasjon skal veaere i samsvar med gjeldende
lovgivning. | Europa er EN378 gjeldende standard.

4.1

Klargjere installeringsstedet

A

ADVARSEL

Anlegget skal plasseres i et rom uten fungerende
antenningskilder (for eksempel apen flamme eller
gassapparat eller elektrisk varmeapparat i drift).

411

Krav til installeringssted for
utendgrsanlegget

Veer oppmerksom pa felgende retningslinjer for avstander:

>50

>50

=
| o

1t ib[>100

1t tib[>100

—————
~E

« + 1 {b [>150

=
#a g 8
A
1 |[>100
-
(mm) EEErS
a Luftutlep

b Luftinntak
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4 Installere anlegget

MERKNAD

Vegghgyden pa utendgrsanleggets utlepsside MA vaere
<1200 mm.

Det er anbefalt & montere en ledeplate nar luftutslippet er utsatt for
vind.

Det anbefales & installere utendgrsenheten med luftinntaket vendt
mot veggen og IKKE direkte eksponert for vinden.

IKKE installer enheten i lydfglsomme omrader (f.eks. neer et
soverom) for & unnga at driftsstgy skaper problemer.

Merknad: Hvis lyden males under faktiske installeringsforhold, kan
den malte verdien veere hgyere enn lydtrykknivaet som er nevnt i
lydspekteret i databoken pa grunn av omgivelsesstgy og
lydrefleksjoner.

INFORMASJON
Nivaet pa lydtrykk er lavere enn 70 dBA.

Utendgrsanlegget er kun konstruert for installering utenders og for
omgivelsestemperaturer angitt i tabellen nedenfor (med mindre

annet er angitt i driftshandboken for det tilkoblede
innendgrsanlegget).

Modell Kjoling Oppvarming
RXM-R9, ARXM-R9 |-10~50°C DB —20~24°C DB
RXA-A9 -10~46°C DB -15~24°C DB

4.1.2 Tilleggskrav til installeringssted for
utendersanlegget pa steder der det er
kaldt

Beskytt utendarsenheten mot direkte sngfall, og serg for at
utendgrsenheten ALDRI tilsngs.

Sngpresenning eller -overbygg
Pidestall

Radende vindretning

Luftutlep

0T

Det anbefales at det er minst 150 mm fri plass under anlegget (300
mm i sngrike omrader). Sgrg i tillegg for at anlegget er plassert minst
100 mm over maksimal forventet snghgyde. Om ngdvendig ber det
bygges en sokkel. Se "4.2 Montere utendgrsanlegget" [» 7] for
flere opplysninger.

| omrader hvor det faller mye sng, er det veldig viktig & velge et
installeringssted hvor sngen IKKE vil pavirke enheten. Hvis sng kan
falle i sideretning, ma det sgrges for at varmevekslercoilen IKKE
pavirkes av sng. Ved behov installeres en sngpresenning eller et
overbygg og en pidestall.

4.2 Montere utendgrsanlegget

421 Klargjere monteringsstrukturen

Bruk vibrasjonsfast gummi (kjgpes lokalt) i tilfeller der vibrasjoner
kan overfares til bygningen.

Klargjgr 4 sett med M8 eller M10 ankerbolter, muttere og
underlagsskiver (kjgpes lokalt).

Raiin
Il

20 mm

(mm)

a 100 mm over forventet sneniva

4.2.2 Slik monterer du utendgrsanlegget

e
(;j@

!

S

AN

423 Tilrettelegge drenering

MERKNAD

Hvis enheten installeres i kaldt klima, iverksett egnede
tiltak slik at drenert kondensat IKKE fryser.

MERKNAD

Hvis dreneringshullene pa utendgrsanlegget blokkeres av
monteringssokkel eller gulvflate, ma du plassere ekstra
fotstykker pa < 30 mm under utendersanleggets ben.

RXA-A9, RXM-R9, ARXM-R9
Luftkondisjoneringsanlegg i delt system med R32
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5 Installering av regropplegg

INFORMASJON

For informasjon om tilgjengelige valg, kontakt din
forhandler.

1 Bruk dreneringsplugg til drenering.
2 Bruk @16 mm slange (kjgpes lokalt).

I\ b -

a ‘
—
| — c—+

L

Dreneringsport
Bunnramme
Dreneringsplugg
Slange (kjepes lokalt)

J d—>

Q0T

5 Installering av reropplegg

5.1 Klargjere kjglemediergrene

51.1 Krav til reropplegg for kjslemiddel

MERKNAD

Raropplegget og andre trykksatte deler skal veere egnet for
kjglemedium. Bruk semlgst kobberrgr deoksidert med
fosforsyre til kjiglemediergr.

= Rermateriale: semlgst kobberrgr deoksidert med fosforsyre
= Koniske tilkoblinger: Bruk kun herdet materiale.

= Rerdiameter:

51.3 Lengde pa kjolemedierer og

hoydeforskjell
Hva? Avstand
Maksimal tillatt rgrlengde 20m
Min. tillatt rerlengde 1,5m
Maksimal tillatt hgydeforskjell 15 m

5.2 Tilkoble kjglemediergrene

FARE: FARE FOR FORBRENNING/SKALDING

A FORSIKTIG

Ingen slaglodding eller sveising pa stedet for anlegg fylt
med R32-kjglemedium ved utsendelse.

= Ved installering av kjglesystemet skal sammenkobling
av deler der minst én del er fylt, utfgres ved at det tas
hensyn til kravene nedenfor: i oppholdsrom er det ikke
tillatt med ikke-permanente skjoter for R32-
kjelemedium, unntatt skjeter laget pa stedet som kobler
innendersanlegget direkte til reropplegget. Skjoter
laget pa stedet som kobler rgropplegget direkte til
innendgrsanlegg, skal veere av en ikke-permanent
type.

5.2.1 Koble kjolemediergrene til
utendgrsanlegget

= Rerlengde. La feltrgrene veere kortest mulig.

= Rorbeskyttelse. Beskytt feltrarene mot fysisk skade.

Vaskergr Gassror

@6,4 mm (1/4") 29,5 mm (3/8")

= Rorenes herdingsgrad og tykkelse:

Ytre diameter | Herdingsgrad | Tykkelse (t)®
(@)
6,4 mm (1/4") Herdet (O) 20,8 mm %)
9,5mm (3/8")  |Herdet (O) @i

A ADVARSEL

Koble rgropplegget for kjglemedium forsvarlig fer kjering
av kompressoren. Hvis kjglemediergrene IKKE er tilkoblet
og stengeventilen er apen nar kompressoren kjgrer, vil det
suges inn luft. Dette vil forarsake et unormalt trykk i
kjolesyklusen som kan fere til skade pa utstyret og ogsa
personskade.

@ Det kan vaere behov for en starre rortykkelse avhengig av
gjeldende lovgivning og det maksimale arbeidstrykket (se "PS
High" pa anleggets merkeplate).

5.1.2 Isolasjon til kjislemediergar

= Bruk polyetylenskum som isolasjonsmateriale:

= med en varmeoverfgringsgrad mellom 0,041 og 0,052 W/mK
(0,035 og 0,045 kcal/mh°C)

* med en varmemotstand pa minst 120°C

= Isolasjonstykkelse

Utvendig Isolasjonens Isolasjonstykkelse
rerdiameter (&,) |innvendige diameter (t)
(@)
6,4 mm (1/4") 8~10 mm 210 mm
9,5 mm (3/8") 10~14 mm 213 mm

Hvis temperaturen er hgyere enn 30°C og luftfuktigheten er hgyere
enn RH 80%, ma tykkelsen pa isolasjonsmaterialet vaere minst
20 mm for a forhindre kondens pa overflaten til isolasjonen.

@ MERKNAD

= Bruk den koniske mutteren som er festet til anlegget.

= Pafer kjolemedieolie KUN pa konens innside for a
forhindre gasslekkasje. Bruk kjolemedieolje til R32
(FW68DA).

= IKKE bruk forbindelser om igjen.

1 Koble forbindelsen for kjglemiddel i vaeskeform fra
innendgrsanlegget til utendgrsanleggets vaeskestengeventil.

a

3
T,
)
_=

a Avstengingsventil for vaeske
b  Avstengingsventil for gass
¢ Utlgpsport
2 Koble kjglemedieforbindelsen fra innendersanlegget il
utendgrsanleggets gassavstengingsventil.

@ MERKNAD

Det anbefales at reropplegget for kjglemiddel mellom
innendgrs- og utendgrsenheten installeres i en kanal eller
pakkes inn i utvendig tape.

Installeringshandbok
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6 Fylle pa kjslemiddel

5.3 Kontrollere kjolerorene

5.3.1 Slik ser du etter lekkasjer

@ MERKNAD

IKKE overskrid enhetens maksimale driftstrykket (se “PS
High” pa enhetens navneplate).

@ MERKNAD

Bruk ALLTID anbefalt opplgsning fra grossisten til
bobletesten.

Bruk ALDRI sapevann:

= Sapevann kan fere til at komponenter sprekker, som
koniske muttere eller deksler pa avstengingsventiler.

= Sapevann kan inneholde salt, som absorberer fuktighet
og som vil fryse til nar rgrene blir kalde.

= Sapevann inneholder ammoniakk, som kan fare til
korrosjon pa koniske overganger (mellom den koniske
messingmutteren og kobberkonen).

1 Tilfer systemet nitrogengass opp til et malertrykk pa minst
200 kPa (2 bar). Det anbefales a sette trykket til 3000 kPa
(30 bar) for a oppdage sma lekkasjer.

2 Test for lekkasjer ved & smgre bobletestmiddel pa alle
rerforbindelsene.

3 Tem ut all nitrogengassen.

5.3.2 Utfore vakuumterking

FARE: FARE FOR EKSPLOSJON

Du ma |IKKE apne avstengingsventilene  for
vakuumterkingen er fullfert.

1 Sett systemet i vakuum inntil trykket pa manifolden viser
-0,1 MPa (-1 bar).

2 La det sta slik i 4-5 minutter, og kontroller trykket:

Hvis trykket... Sa...

Ikke endres Det er ingen fuktighet i
systemet. Denne prosedyren
er ferdig.

Dker Det er fuktighet i systemet. Ga

til neste trinn.

3 Vakuumtgrk systemet i minst 2 timer for & oppna et gnsket
manifoldtrykk pa —0,1 MPa (-1 bar).

4 Etter at du har slatt AV pumpen ma trykket kontrolleres i minst
1 time.

5 Hvis du IKKE nar gnsket vakuum eller IKKE KAN opprettholde
vakuumet i 1 time, gjer du falgende:

= Se etter lekkasjer igjen.
= Utfer vakuumterking igjen.

MERKNAD

Husk & apne avstengingsventilene etter at du har installert
kjgslemediergrene og utfert vakuumterking. Kompressoren
kan bli  edelagt hvis systemet kjgres nar
avstengingsventilene er stengt.

6 Fylle pa kjglemiddel

6.1 Om kjolemediet

Dette produktet inneholder fluoriserte drivhusgasser. Gassene méa
IKKE luftes ut i atmosfaeren.

Type kuldemedium: R32

Verdien for global oppvarmingsevne (GWP): 675

Regelmessige inspeksjoner knyttet til kjglemedielekkasje kan veere
pabudt, avhengig av gjeldende lovgivning. Kontakt montgren for mer
informasjon.

ADVARSEL: SVAKT ANTENNELIG MATERIALE

Kjolemediet i dette anlegget er svakt antennelig.

ADVARSEL

= Kjglemediet i anlegget er svakt antennelig, men det
lekker normalt IKKE. Hvis det lekker kjglemedium ut i
rommet som kommer i kontakt med flammen fra en
brenner, et varmeapparat eller en gasskomfyr, kan det
fore til at det dannes skadelig gass.

= Sla AV alle lettantennelige varmeapparater, luft ut
rommet, og ta kontakt med forhandleren der du kjgpte
anlegget.

= Anlegget ma IKKE brukes fer servicepersonell kan
bekrefte at delen der kjglemedielekkasjen oppstod, er
reparert.

A ADVARSEL

Anlegget skal plasseres i et rom uten fungerende
antenningskilder (for eksempel apen flamme eller
gassapparat eller elektrisk varmeapparat i drift).

A ADVARSEL

= Deler fra kjslemediesyklusen ma IKKE perforeres eller
brennes.

= Bruk IKKE andre vaskemidler eller midler som
fremskynder avisingen enn dem som anbefales av
produsenten.

= Vaer oppmerksom pa at kjglemediet i systemet er uten
lukt.

A ADVARSEL

Du ma ALDRI ha direkte kontakt med kjglemedium som
har lekket ut ved et uhell. Dette kan fere til store sar som
folge av frostskade.

6.2 Fastsette mengden ekstra

kjglemedium
Hvis den totale Resultat...
lengden pa
vaskergropplegget
er...

<10 m IKKE tilfgr ekstra kjglemiddel.

>10 m R = (total lengde (m) pa
veeskergr—10 m)x0,020
R=Ekstra pafylling (kg)(avrundet i enheter
pa 0,01 kg)

INFORMASJON

Rarlengden er enveislengden av veeskergropplegg.

RXA-A9, RXM-R9, ARXM-R9
Luftkondisjoneringsanlegg i delt system med R32
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7 Elektrisk installasjon

6.3

Slik beregner du fullstendig
mengde etterfylling

INFORMASJON

Hvis en full gjenfyling er nedvendig, er den samlede
kjslemiddelpafylling: fabrikkens kjglemiddelfylling (se
enhetens merkeplate) + fastslatt nedvendig ekstramengde.

6.4

Slik fyller du pa ekstra
kjglemedium

ADVARSEL

= Bruk kun R32 som kjglemedium. Andre stoffer kan
forarsake eksplosjoner og ulykker.

= R32 inneholder fluoriserte drivhusgasser. Verdien for
global oppvarmingsevne (GWP) er 675. Disse gassene
ma IKKE luftes ut i atmosfeeren.

= Bruk ALLTID vernebriller og hansker nar du fyller pa
kjglemedium.

Forutsetning: For du fyller pa kjglemedium ma du kontrollere at

kjglemediergrene er

tilkoblet og kontrollert (lekkasjetest og

vakuumterking).

1 Koble kjglemiddelsylinderen til utlgpsporten.

2 Fyll pa den ekstra kjglemiddelmengden.

3 Apne gassavstengingsventilen.

6.5

Feste etikett for fluoriserte
drivhusgasser

1 Slik fyller du ut etiketten:

|_||_!| Contains fluori gases a

o[
GWP XXX

9=|:|kg —c
I_. (1)

(2]
0+0 = kg ——d
GWPxkg _|
¥ 1000 | tCOZeq — €

Hvis det felger med en flerspraklig etikett for fluoriserte
drivhusgasser med anlegget (se tilbehgr), lgsner du
aktuelt sprak og fester etiketten gverst pa a.

b Kjglemediemengde som fylles pa ved fabrikken: se

anleggets merkeplate

Ekstra mengde kjglemedium som er pafylt

Total mengde kjglemedium som er pafylt

e Mengden fluoriserte drivhusgasser av den totale
mengden pafylt kjislemedium, uttrykt i tonn CO,-
ekvivalenter.
GWP = Global oppvarmingsverdi

Qo0

MERKNAD

Gjeldende lovgivning om fluoriserte drivhusgasser
krever at mengden pafylt kjslemedium i anlegget angis i
bade vekt og CO,-ekvivalenter.

Formel for a beregne mengden i tonn CO,-ekvivalenter:
GWP-verdien av kjolemediet x total mengde pafylt
kjelemedium [i kg] / 1000

Bruk GWP-verdien som star pa etiketten for pafylling av

7

Elektrisk installasjon

Py

FARE: FARE FOR D@DELIG ELEKTROSJOKK

ADVARSEL

= Alt ledningsopplegg MA installeres av en autorisert
elektriker og MA overholde gjeldende nasjonale
forskrifter for ledninger.

= Foreta elektriske faste

ledningsopplegget.

tilkkoblinger  til  det

= Alle komponenter kjopt pa stedet og all elektrisk
konstruksjon MA overholde gjeldende lovgivning.

A

ADVARSEL
Bruk ALLTID flerkjernet kabel til stromtilfarselskabler.

A

ADVARSEL
Bruk en felles frakoblingsbryter med minst 3 mm mellom
alle kontaktpunkter som gir full frakobling ved

overspenning kategori Ill.

ADVARSEL

Hvis strgmledningen blir skadet, SKAL den byttes av
produsenten, serviceagenten eller personer med
tilsvarende kvalifikasjoner for & unnga farlige situasjoner.

ADVARSEL

IKKE koble strgmledningen til innendgrsenheten. Det kan
fore til elektrisk stot eller brann.

B B P

ADVARSEL

= Bruk IKKE elektriske komponenter som er kjgpt lokalt,
inne i produktet.

= Stremtilferselen til dreneringspumpen osv. ma IKKE
forgrenes fra rekkeklemmen. Det kan fgre til elektrisk
stot eller brann.

>

ADVARSEL

Hold sammenkoblingsledningen unna eventuelle kobberrgr
uten varmeisolering, da slike rer vil veere sveert varme.

B

FARE: FARE FOR D@DELIG ELEKTROSJOKK

Alle elektriske deler (inklusive termistorer) far strem fra
stremtilfarselen. Du ma IKKE bergre dem med bare
hender.

FARE: FARE FOR D@DELIG ELEKTROSJOKK

Koble fra strgmtilferselen i minst 10 minutter og mal
spenningen ved kontaktene til hovedkretsen for
kondensatorer eller elektriske komponenter fgr du utferer
service. Spenningen MA veere lavere enn 50 V DC fgr du
kan bergre elektriske komponenter. Du ser hvor
kontaktene er plassert pa koblingsskjemaet.

b c def
||

o |uuo§
i
_O ECID [T

e

kjglemedium.
J e+ -| i il
2 Fest etiketten pa innsiden av utendersanlegget neer be. |_| ]@ HD[%]D[I]o
avstengingsventilene for gass og vaeske. |—-=|I:h=n=:l:ll=n
h
(T
o —a
a Multimeter (DC-spenningsomrade)
Installeringshandbok DAIKIN RXA-A9, RXM-R9, ARXM-R9
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8 Ferdigstille monteringen av utendgrsanlegget

7.1

S80 — reverserende magnetventilleder
S70 — viftemotorleder

LED

S90 - termistorleder

S20 — elektronisk ekspansjonsventilleder
S40 — termisk overstremsreléleder

DB1 — diodebro

STQ D200

Spesifikasjoner for standard
ledningskomponenter

MERKNAD

Vi anbefaler & bruke solide (énleders) ledninger. Hvis det
brukes tvunnet kabel, tvinner du lederen litt for & samle
enden slik at du kan bruke den direkte i kontaktklemmen
eller feste den til en rund kabelsko. Du finner mer
informasjon under "Retningslinjer for tilkobling av elektriske
ledninger" i referanseguiden for montgrer.

Komponent

Stromtilfgrselskabel | Spenning 220~240V
Gjeldende RXA20: 9,88 A
RXA25: 11,17 A
RXA35: 12,29 A
RXM20: 8,84 A
ARXM25 / RXM25: 9,63 A
ARXM35 / RXM35: 9,70 A
Fase 1~
Frekvens 50 Hz

50 Hz
220-240 V

Sammenkoblingskabel
Stremforsyningskabel
Strembryter
Reststremenhet
Stremtilfarsel

Jord

-0 Q0T

\\

]

Ledningsdimensjo
ner

MA overholde nasjonale
forskrifter om
ledningsopplegg

3-kjernet kabel

Ledningsdimensjon basert
pa stremmen, men ikke
mindre enn 2,5 mm?

Sammenkoblingska |Spenning

220~240V

bel
(innendgrs—utend
ars)

Ledningsdimensjo
n

Bruk kun ledning av
harmonisert standard med
dobbel isolasjon og egnet

for gjeldende spenning

4-kjernet kabel

Minimum 1,5 mm?

4 Stram til terminalskruene forsvarlig. Vi anbefaler & bruke en

Philli

ps-skrutrekker.

5 Sett pa servicedekselet.

8

8.1

Ferdigstille monteringen av
utendgrsanlegget

Slik ferdigstiller du installeringen
av utendgrsanlegget

Anbefalt streambryter

Klasse 20: 10 A
Klasse 25+35: 13 A

Jordfeilbryter/reststreambryter

MA overholde nasjonale
forskrifter om
ledningsopplegg

FARE: FARE FOR DGDELIG ELEKTROSJOKK

= Kontroller at anlegget er ordentlig jordet.

= Sla AV stremmen fgr vedlikehold eller servicearbeid
utfgres.

= Sett pa dekselet til bryterboksen for du slar PA
strgmmen.

7.2

Koble til det elektriske

ledningsopplegget til

utendgrsenheten

1 Fjern servicedekselet.

2 Apne ledningsklemmen.

3 Koble sammenkoblingskabelen til stramforsyningen som falger:

1 Isole

r og fest reropplegget for kjglemiddel og kablene som

felger:

Gassror

Isolasjon for gassrer
Sammenkoblingskabel

Lokalt ledningsopplegg (hvis det er aktuelt)
Vaeskergr

Isolasjon for vaeskerar

g Tape

-0 Q0T

2 Sett pa servicedekselet.

RXA-A9, RXM-R9, ARXM-R9
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9 Konfigurasjon

9 Konfigurasjon

9.1

Bruk denne funksjonen til kjgling ved lav utetemperatur. Funksjonen
er beregnet til anlegg, som utstyrsrom eller datarom. Ma ALDRI
brukes i bolig eller kontorer der det oppholder seg mennesker.

Gjelder for: RXM-R9, ARXM-R9, RXA-A9

Anleggsinnstilling

9.1.1 Stille inn fasilitetsmodus

Ved a kutte strapp J6 pa kretskortet utvides driftsomradet ned til —
15°C. Denne modusen vil stanse dersom utetemperaturen synker
under —20°C, og starter sa snart temperaturen stiger igjen.

Kutte strapp J6
1 Ta av topplaten pa utendgrsanlegget.
2 Fjern frontplaten.
3 Fjern dryppsikkert deksel.
4 Kutt strapp J6 pa utendgrsanleggets kretskort.

INFORMASJON

Innendgrsanlegget kan forarsake periodisk stey fordi
utendgrsviften slar seg PA ogleller AV.

Du ma IKKE plassere luftfuktere eller annet som kan
oke luftfuktigheten i rom der ovennevnte modus
brukes.

Ved a kutte strapp J6 stilles innendgrsanleggets vifte
pa hgyeste stilling.

IKKE bruk denne innstillingen i boliger eller kontorer
der det er mennesker til stede.

9.2 Funksjon for standby-
stromsparing
9.21 Om funksjonen for standby-stremsparing

Denne modusen slar AV strgmtilfgrselen til utendersanlegget og
setter innendgrsanlegget i modusen for standby-strgmsparing for a
redusere anleggets stremforbruk.

Denne modusen gjelder kun for utendgrsanlegg: ARXM-R9, RXM-
R9, og innendgrsanlegg: FTXM, ATXM, FVXM.

INFORMASJON

Standby-stremsparing kan KUN brukes for anleggene som

er nevnt ovenfor.

ADVARSEL

Kontroller at stremtilfarselen er slatt AV fgr du kobler til
eller fra koblingsstykket.

INFORMASJON

Selektivt koblingsstykke for standby-stremsparing er
pakrevd hvis annet enn gjeldende innendgrsanlegg er
tilkoblet.

9.2.2

Sla PA funksjonen for standby-
stremsparing

Forutsetning: Hovedstrgmtilfgrselen MA vaere slatt AV.

1

Fjern servicedekselet.

2 Koble fra selektivt koblingsstykke for standby-stremsparing.

o[[TeTeTe! ™\ oo O\
®

X4 P ® 4 ® @
)

3 Sl& PA hovedstrgmitilfgrselen.

10 Idriftsetting

@ MERKNAD

Generell sjekkliste for idriftsetting. | tillegg il

instruksjonene for idriftsetting i dette kapitlet finnes det
ogsa en sjekkliste for generell idriftsetting pa Daikin
Business Portal (godkjenning kreves).

Sjekklisten for generell idriftsetting kommer i tillegg til
instruksjonene i dette kapitlet, og kan brukes som
retningslinje og rapporteringsmal under idriftsetting og
overlevering til brukeren.

MERKNAD

Enheten ma ALLTID brukes uten termistorer og/eller
trykksensorer/-brytere. Hvis IKKE kan det fgre il
utbrenning av kompressoren.

10.1

1

Etter

Sjekkliste for idriftsetting

installering ma& punktene nedenfor kontrolleres for

anlegget tas i bruk.

Sla av anlegget.

Sla pa anlegget.

Innendgrsenheten er riktig montert.

Utendersenheten er riktig montert.

Systemet er riktig jordet og jordkontaktene er strammet
til.

Spenningen i stremtilferselen tilsvarer spenningen som
er angitt pa anleggets identifikasjonsmerke.

Det finnes INGEN lgse forbindelser eller defekte
elektriske komponenter i bryterboksen.

HENEEREE RN EE N

Det finnes INGEN defekte
sammenklemte ror inne i
utendgrsenheten.

komponenter eller
innendgrs- og

L]

Det finnes INGEN kjolemiddellekkasjer.

L]

Kjslemiddelrgr (gass og veeske) er termisk isolert.

Riktig rerstarrelse er installert, og rerene er godt isolert.

Installeringshandbok
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11 Feilsgking

Stoppventilene pa utendgrsenheten (gass og vaeske) er
helt apne.

[

Folgende lokale ledningsopplegg er utfert i henhold til
dette dokumentet og gjeldende lovgivning mellom
utendgrsenheten og innendgrsenheten.

[

D Drenering
Pass pa at det er jevn flyt i dreneringen.

Mulige konsekvens: Det kan dryppe kondensvann.

D Innendgrsenheten mottar signalene fra
brukergrensesnittet.
De spesifiserte ledningene brukes til

[

sammenkoplingskabelen.

Sikringer, strombrytere eller lokalt installerte
beskyttelsesanordninger er i samsvar med dette
dokumentet, og er IKKE forsgkt omgatt.

[]

10.2 Sjekkliste under idriftsetting

D Slik gjennomfgrer du en luftrensing.

Foreta en preovekjoring.
|:| p J g

10.3 Slik gjennomferer du en testkjoring

Forutsetning: Stromtilfarselen MA veere innenfor det angitte
omradet.

Forutsetning: Prgvekjoring kan gjennomfgres i kjole- eller
varmemodus.

Forutsetning:  Provekjoring skal utferes i henhold il
brukerhandboken for innendgrsenheten for & sikre at alle funksjoner
og deler fungerer som de skal.

1 Velg laveste temperatur som kan programmeres i kjglemodus.
Velg hoyeste temperatur som kan programmeres i
varmemodus. Prgvekjering kan deaktiveres ved behov.

2 Still temperaturen pa et normalt niva nar prgvekjgring er fullfort.
| kjglemodus: 26~28°C, i varmemodus: 20~24°C.

3 Systemet stanser 3 minutter etter at enheten er slatt AV.

INFORMASJON

= Enheten bruker strgm, selv om bryteren slas AV.

= Nar strgmmen slas pa igjen etter et strgmbrudd,
gjenopptas tidligere valgte modus.

1 Feilsgking

11.1  Feildiagnostisering med LED pa
utendorsenhetens kretskort

Lysdiode er ...

203 blinker
= Kontroller innendgrsanlegget.

{} PA = Sla strammen AV og PA igjen og kontroller
lysdioden innen ca. 3  minutter.
Hvis lysdioden er PA igjen, er
utendgrsanleggets kretskort defekt.

Diagnose

Normalt.

Lysdiode er ... Diagnose
o AV 1
2 Feil i stromtilfarselen.

Nettspenning (for stremsparing).

3 Sla stremmen AV og PA igjen, og
kontroller lysdioden innen ca. 3 minutter.
Hvis lysdioden er AV igjen, er
utendgrsanleggets kretskort defekt.

A FARE: FARE FOR D@DELIG ELEKTROSJOKK

= Nar anlegget IKKE er i gang, er lysdiodene pa
kretskortet slatt AV for a spare strgm.

» Rekkeklemmen og kretskortet kan vaere stremferende
ogsa nar lysdiodene ikke lyser.

12 Kasting

MERKNAD

Systemet ma IKKE demonteres pa egen hand. Systemet
ma demonteres og kjglemiddelet, oljen og eventuelle
andre deler MA tas hand om i overensstemmelse med
gjeldende lovgivning. Anleggene MA handteres ved et
spesialanlegg for gjenbruk, resirkulering og gjenvinning.

13 Tekniske data

= Et delsett med de nyeste tekniske dataene er tilgjengelig pa det
lokale nettstedet til Daikin (tilgjengelig for alle).

= Det komplette settet med de nyeste tekniske dataene er
tilgjengelig pa Daikin Business Portal (kreves godkjenning).

13.1 Koblingsskjema

Koblingsskjemaet folger med anlegget og finnes pa innsiden av
utendersanlegget (undersiden av topplaten).

13.1.1

Du finner benyttede deler og deres nummer pa koblingsskjemaet til
anlegget. Delene er nummerert i stigende rekkefglge for hver del,
angitt med "*" i delangivelsen under.

Felles tegnforklaring for koblingsskjema

Symbol |Betydning Symbol |Betydning

/ __|Strembryter D

Jordingsbeskyttelse

Jordingsbeskyttelse (skrue)

Tilkobling

ea-=- &3, Koblingsstykke ® Likeretter

L Jord —~@=-  |Relékoblingsstykke
I - |Lokalt @ Kortslutningskoblingsstykk
ledningsopplegg e
—E— Sikring o Kontakt
£ |Innendersanlegg | [TTJ | Rekkeklemme
INDOOR
L) |Utendarsanlegg O @ |Ledningsklemme
OUTDOOR
_j/ Reststremenhet
Symbol |Farge Symbol Farge
BLK Svart ORG Oransje

RXA-A9, RXM-R9, ARXM-R9
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13 Tekniske data

Symbol |Farge Symbol Farge Symbol Betydning
BLU Bla PNK Rosa S*C Endebryter
BRN Brun PRP, PPL Markelilla S*L Flottarbryter
GRN Grgnn RED Raed S*NG Lekkasjevarsler for kjglemedium
GRY Gra WHT Hvit S*NPH Trykkfeler (hay)
SKY BLU |Lysebla YLW Gul S*NPL Trykkfaler (lav)
e Betydning S*PH, HPS* Trykkbryter (hay)
AP Kretskort S*PL Trykkbryter (lavt)
BS* Trykknapp PA/AV, driftsbryter ST Termostat
BZ H'O Alarmsignal S*RH Luftfuktighetsfaler
c* Kondensator S*W, SW* Driftsbryter
AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*,  |Tilkobling, koblingsstykke SA%, 1S Innkoblingsdemper
HN*, HR*, MR* A, MR* B, S*, U, SR*, WLU Signalmottaker
V, W, X*A, K*R_*,NE Ss* Velgebryter
D*, V*D Diode SHEET METAL Rekkeklemmens festeplate
DB* Diodebro TR Transformator
DS* DIP-bryter TC, TRC Sender
E*H Varmeapparat V* R*V Varistor
FU*, F*U (for karakteristika, se Sikring V*R Diodebro, isolert port bipolar
kretskortet inne i anlegget) transistor (IGBT) stremmodul
FG* Koblingsstykke WRC Tradlgs fiernkontroll
(masseforbindelse) X* Kontakt
H* Kabelskjerming X*M Rekkeklemme (blokk)
H*P, LED*, V*L Kontrollampe, lysdiode Y*E Elektronisk
HAP Lysdiode (servicemonitor grann) ekspansjonsventilslgyfe
HIGH VOLTAGE Hgyspenning Y*R, Y*S Reverserende
IES Intelligent gye-fgler magnetventilsigyfe
IPM* Intelligent stremmodul zC Ferrittkjerne
K*R, KCR, KFR, KHUR, K*M Magnetisk relé ZF, Z°F Stayfilter
L Stremfarende
L* Spole
L*R Reaktor
M* Trinnmotor
M*C Kompressormotor
M*F Viftemotor
M*P Dreneringspumpemotor
M*S Svingemotor
MR*, MRCW*, MRM*, MRN* Magnetisk relé
N Nulleder
n=*, N=* Antall giennomganger i
ferrittkjerne
PAM Pulsamplitudemodulasjon
pPCB* Kretskort
PM* Stremmodul
PS Svitsjet stromtilfgrsel
PTC* PTC-termistor
Q* Isolert port bipolar transistor
(IGBT)
Q*C Strembryter
Q*DI, KLM Jordfeilbryter
Q*L Overlastvern
Q*M Termobryter
Q*R Reststremenhet
R* Motstand
R*T Termistor
RC Mottaker
Installeringshandbok DAIKIN RXA-A9, RXM-R9, ARXM-R9
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