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Sikkerhedsforanstaltninger

« Forholdsreglerne i denne manual markeres med ADVARSEL og PAS PA. Begge advarselstyper indeholder vigtig
information om sikkerheden. Man skal falge samtlige anvisninger.
» Advarselssymbolernes betydning

A ADVARSEL ..Hvis ikke man folger disse anvisninger ngje, kan det medfare personskade eller dedsfald.

A PASPA......... Hvis man ignorerer disse anvisninger, kan det medfere tingsskade eller personskade,
som kan veere alvorlig alt efter omstandighederne.

+ Sikkerhedsmeerkaterne vist i denne manual har falgende betydninger:

0 Falg instruktionerne ngje. 9 Der skal etableres en jordforbindelse. ® Forsgg aldrig at udfgre denne handling.

« Efter endt installation skal du foretage en testkarsel og kontrollere, om der er fejl, og du skal forklare kunden,
hvordan man anvender og vedligeholder klimaanleegget ved hjaelp af betjeningsvejledningen.

+ Lad din forhandler eller fagfolk udfgre installationsarbejdet.
Forsag ikke pa selv at montere klimaanleegget. Forkert installationsarbejde kan medfere vandlaekage, elektrisk sted eller brand.
+ Installér klimaanleegget i henhold til instruktionerne i denne installationsvejledning.
Forkert installationsarbejde kan medfgre vandleekage, elektrisk stad eller brand.
» Anvend kun specificeret tilbehar og specificerede dele i forbindelse med installationen.
Hvis der ikke benyttes specificerede dele kan det medfgre fejl pa enheden, vandleekage, elektrisk stgd eller brand.
« Installér klimaanlaegget pa et fast fundament, der kan bzere enhedens vaegt.
Hvis ikke fundamentet er steerkt nok, kan det medfare, at udstyret falder ned og forarsager tilskadekomst.
+ Elarbejde skal udfgres i overensstemmelse med relevant lokal og national lovgivning og i overensstemmelse
med instruktionerne i installationsvejledningen. Man skal anvende en separat strgmkreds.
For lidt effekt i stremkredsen eller forkert montage kan medfere elektrisk sted eller brand.

* Brug et kabel med en passende lzengde.
Anvend ikke ledninger med udtag eller forleengerledninger, da det kan medfgre overophedning, elektrisk stad eller brand.
+ Alle ledninger skal veere fastgjorte, og man skal anvende de specificerede ledninger og sikre sig,
at terminalerne og ledningerne ikke udseettes for ekstern belastning.
Forkerte tilslutninger eller sikring af ledninger kan medfgre unormal varmedannelse eller brand.
+ Nar stremforsyningen tilsluttes og nar ledningerne treekkes mellem indendgrs- og udendgrsenheden,

skal man traekke ledningerne pa en sadan méade, at deekslet pa kontrolboksen kan fastgeres sikkert.
Hvis daekslet pa kontrolboksen ikke sidder korrekt, kan det medfere elektrisk stgd, brand eller overophedning af tilslutningsklemmerne.

* Hvis der treenger kglegas ud i rummet under installationen, skal rummet udluftes med det samme. 0
Der kan dannes giftige gasser, hvis kalemidlet kommer i kontakt med ild.

+ Efter endt installation skal du kontrollere, om der treenger kalegas ud. 0
Der kan dannes giftige gasser, hvis kalegassen traenger ud i rummet og kommer i kontakt med antaendelseskilder sésom en varmebleeser, et komfur eller en ovn.

» Ved montering eller flytning af klimaanleegget skal man huske at udlufte kglemiddelkredslgbet for at sikre,
at det er fri for luft, og man ma kun anvende det specificerede kglemiddel (R410A).
Luft eller andre fremmedlegemer i kelemiddelkredslabet far trykket il at stige for meget, hvilket kan medfere beskadigelse af udstyret og i veerste fald tilskadekomst.
+ Under installation skal man vaere omhyggelig med at montere kalergrene rigtigt, far man taender for kompressoren.
Hvis kalergrende ikke er tilsluttede, og hvis spaerreventilen er &ben, nar kompressoren kearer, vil der blive suget luft ind, hvilket medferer
unormalt tryk i kelemiddelkredslgbet, hvilket kan medfgre beskadigelse af udstyret og i veerste fald tilskadekomst.
» Ved udpumpning skal man standse kompressoren, fgr man tager kglergrene af.
Hvis kompressoren stadig kerer, og hvis spaerreventilen er aben under udpumpning, vil der blive suget luft ind, nar kelergrene tages af,
hvilket medfgrer unormalt tryk i kelemiddelkredslgbet, hvilket kan medfgre beskadigelse af udstyret og i vaerste fald tilskadekomst.
+ Du skal sikre dig, at klimaanlaegget har jordforbindelse. 9
Man ma ikke jordforbinde enheden til et vandrer, en lynafleder eller en telefon-jordforbindelse. Utilstraekkelig jordforbindelse kan resultere i elektrisk stad.
+ Der skal installeres en fejlstramsafbryder.
Hvis der ikke installeres en fejlstramsafbryder, kan det medfare elektrisk sted eller brand.

/\ PAS PA

+ Installér ikke klimaanlaegget pa et sted, hvor der er fare for, at anlaegget kan udszettes for udtreengende, letanteendelig gas. ®
Ved gaslaekage kan ophobning af gas taet pa klimaanleegget medfere brand.

+ Installér dreenrgrene, sa vandet ledes uhindret veek, og isolér rgrene for at hindre kondensdannelse og falg
instruktionerne i denne installationsvejledning under arbejdet.
Forkert montering af dreenrgr kan medfgre indenders vandleekage og tingsskade.

» Spaend brystmeatrikken som anfaert, eksempelvis med en momentngagle.
Hvis brystmgtrikken spaendes for hardt, kan den revne efter nogen tids brug, hvilket medfgrer kelemiddel-laekage.

+ Treef ngdvendige forholdsregler for at undga, at sma dyr treenger ind i udendgrsenheden.
Det kan medfare funktionsfejl, rag eller brand, hvis sma dyr kommer i bergring med elekiriske dele. Giv kunden besked om at holde omradet omkring enheden rent.

+ Temperaturen i kelemiddelkredsen vil veere hgj, s& du skal holde ledningerne mellem enhederne veek fra kobberrar, som ikke er isolerede.
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Tilbehor

Tilbehar leveret med udendersenheden:

(A) Installationsvejledning 1

(C) Masrkat for pafyldt kelemiddel (B) Aftapningsprop (modeller med varmepumpe)

M g;)l:':zilry&l(u::;ip;t:go?reenhouse gases covered %m 1
[R41I0A] o- kg
®=|:|kg | bunden af emballagen.

D+@= kg

(D) Maerkat med information om drivhusgasser
med tilsaetning af fluor skrevet pa flere sprog

Forholdsregler ved valg af placering

1) Veelg et sted, som er solidt nok til at beere vaegten af enheden, og som kan modsta enhedens vibrationer, og hvor driftsstgjen
ikke forsteerkes.

) Veelg et sted, hvor den varme luft, der afgives fra enheden, og hvor driftsstgjen ikke generer brugerens naboer.

) Undga steder neer et soveveerelse el. lign., sa driftsstajen ikke medfarer problemer.

) Der skal veere plads nok til, at enheden kan baeres ind i og ud fra lokalet.

) Der skal veere plads nok til luftpassage, og der ma ikke veere hindringer omkring luftindtaget og luftudtaget.

) Enheden skal sta et sted, hvor der ikke forekommer udslip af anteendelig gas.

) Installér enheder, stremforsyningskabler og kabler mellem enhederne mindst 3 m veek fra tv- og radioapparater.
Derved forebygges forstyrrelse af billeder og lyd. (Der kan forekomme stgj, selvom apparaterne er mere end 3 m veek,
afheengigt af radiobglge-forholdene)

8) | kystomrader eller andre omrader med saltholdig atmosfaere med sulfatholdig gas kan klimaanleeggets levetid nedseaettes

pa grund af korrosion.
9) Da der afledes vand fra udendgrsenheden, skal man ikke placere ting under enheden, som ikke kan tale fugt.

BEMARK
Kan ikke installeres haengende fra loftet eller stablet.

/\ PAS PA

Hvis klimaanleegget anvendes ved lav udendgrs omgivende temperatur skal du fglge instruktionerne nedenfor.
+ For at hindre pavirkning fra vind, skal man installere udendgrsenheden med sugesiden vendt mod veeggen.
+ Installér aldrig udendarsenheden pé et sted, hvor sugesiden kan blive pavirket direkte af vinden.

* For at hindre pavirkning fra vind skal man montere en prelplade pa udendgrsenhedens luft-afgangsside.

+ | omrader med kraftigt snefald bar der vaelges et installationssted, hvor sneen ikke pavirker enheden.

Byg et stort halvtag.
Byg en ramme, enheden kan stilles pa.

Installér enheden sa hajt over grunden, at den ikke begraves i sne.

Bdansk



Installationstegninger

til udendorsenhed

1 Pa steder med darlig vandafledning skal
udendgrsenheden placeres pa blokke. Justér hgjden,
indtil enheden er i vater. Hvis ikke enheden er i vater,
kan det medfare vandleekage eller ansamling af vand.

2 (Midte bolthul for fod)

(Set fra enhedssiden)

4 Hvis der er risiko for, at enheden kan falde ned, skal der
anvendes bolte eller wirer i fod.

5  Searg for, at der er plads til rar- og el-servicearbejde.

6  Pak detisolerende rar med et tape-yderlag fra bund til
top.

10
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PAS PA
**Indstil rgrleengden fra 1,5 m til 20 m.

250 mm fra vaeggen
Deeksel over spaerreventil
Enhed: mm
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B Saledes fjernes dakslet over sparreventilen.

» Fjern skruen pa daekslet over speaerreventilen.

« Skub deekslet nedad for at fjerne det.

B Saledes monteres dakslet over spzerreventilen.

» Saet den gvre del af deekslet over spaerreventilen ind i udendgrsenheden.
* Spaend skruerne.

Maks. tilladte lszengde 20m

** Min. tilladte laengde 1,5m
Maks. tilladte hgjde 15m

* Efterfyldning af kelemiddel er pakraevet 20 g/m
ved kglergr laengere end 10 m.
Gasrgr Udv. dia. 9,5 mm
Veeskergr Udv. dia. 6,4 mm

*

Du skal sikre dig, at der er efterfyldt en tilstraekkelig maengde kalemiddel.

Hvis ikke, kan det medfare nedsat ydelse.

** Den anbefalede korteste rarlaengde er 1,5 m for at undga stgj fra udendersenheden og vibration. (Der kan forekomme mekanisk
stgj og vibration alt efter, hvordan enheden er installeret, og afhaengigt af omgivelserne, hvori den anvendes.)

Ved tilslutning af FVXG indendgrsenheden begr den korteste rgrleengde ikke vaere mindre end ca. 2,5 m.

Installationsvejledninger

* Hvis en vaeg eller en anden hindring spaerrer for udendgrsenhedens indsugnings- eller udbleesningsluftstrem, skal du felge
vejledningen nedenfor.
» For enhver af installationsskitserne nedenfor geelder, at vaeghejden pa udbleesningssiden bgr veere 1200 mm eller mindre.

Vzag mod den ene side pa enheden Vagge mod to sider pa enheden Vagge mod tre sider
pa enheden

>50 >100

>5(‘f@ [>300

Enhed: mm
Set fra siden Set fra oven Set fra oven

7

Forholdsregler vedrgrende installation

+ Kontroller installationsstedets styrke og niveau, saledes at enheden efter installationen ikke forarsager nogen form for vibration
eller stgj under drift.

» Fastspaend enheden grundigt ved hjeelp af fundamentboltene i overensstemmelse med fundamentstegningen.
(Forbered 4 szt med gaengse M8 eller M10 fundamentbolte, mgtrikker og spaendskiver.)

» Det er bedst at skrue fundamentboltene ind til en afstand pa 20 mm fra fundamentoverfladen.

R 2
AN 7
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Installation af udendersenhed

1. Installation af udendgrsenhed

1) Se "Forholdsregler ved valg af placering" og "Installationstegninger til udendarsenhed" ved installation
af udendgrsenheden.
2) Hvis det er ngdvendigt at etablere dreen, skal du felge fremgangsmaden beskrevet nedenfor.

2. Draening

1) Anvend aftapningsproppen til dreening.

2) Hvis draenabningen er daekket af et monteringselement eller af en gulvflade, skal man placere ekstra bundstykker med
en hgjde pa mindst 30 mm under udendgrsenhedens fadder.

3) Anvend ikke en draenslange sammen med udendgrsenheden i kolde omrader.
(Ellers kan draenvandet fryse, hvilket reducerer varmeeffekten).

1

o~ 1 Dreenabning
2 5 2 Bundramme
3 3 Aftapningsprop
4 4  Slange (geengs, indv. dia. 16 mm)

3. Udvidelse af rerenden

1) Skeer rarenden med en rgrskeerer.

2) Fjern grater, mens den afskarne overflade peger nedad, saledes at spanerne ikke traenger ind i raret.
3) Seet brystmeatrikken pa reret.

4) Udvid rgret.

5) Kontrollér, at udvidelsen af ragret er udfert korrekt.

IE:I] 1 Skeer i ngjagtig lige vinkler.
\

1 2 2 Fjern grater

Krave
Placér ngjagtigt i den position, der er vist nedenfor.

LA

Kraveveerktgj til R410A Almindeligt kraveveerkigj
Koblingstype Koblingstype Type med vingematrik
(Rigid type) (Imperial type)
A 0-0,5 mm 1,0-1,5 mm 1,5-2,0 mm
Kontrol

1 Den indre overflade pa kraven skal veere fri for revner.

1 2 2  Roret skal vaere udvidet ens i en perfekt cirkel.
3 3 Veer sikker pa at fa brystmegtrikken sat pa.
/\ ADVARSEL

» Anvend ikke mineralsk olie pa kraven.

» Sgrg for, at der ikke traenger mineralsk olie ind i systemet, da dette reducerer enhedernes levetid.
+ Anvend aldrig rgr, som har vaeret brugt fgr. Anvend kun dele, der falger med enheden.

» Der ma ikke anvendes tgrremiddel sammen med denne R410A-enhed, da dette pavirker levetiden.
» Terrematerialet kan nedbryde og @deleegge systemet.

+ Forkert udvidelse af rgr kan medfgre kolegas-leekage.
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4. Ror til kelemiddel

/\ PAS PA

* Brug brystmeatrikken, der sidder fast pa hovedenheden. (for at forebygge, at brystmgtrikken revner pa grund af nedbrydning)
+ For at undga gasleekage skal du pafere kgleolie indvendigt pa kraven. (Brug kgleolie til R410A.)
» Brug momentnagler, nar du speender brystmeatrikkerne, for at undga beskadigelse af mgtrikkerne og gaslaekage.

Justér midten af begge udvidede ender og speend brystmeatrikkerne 3 eller 4 omgange med handen. Spaend dem herefter helt
med momentngglen.
[Pafar olie]

Pafar ikke keleolie pa den udvendige overflade.
2 Brystmetrik

3 Pafar ikke keleolie pa brystmetrikken.
Undga at spaende for hardt

4  Pafer keleolie indvendigt pa kraven.

Tilspaendingsmoment for brystmeatrik

Gasside Vaeskeside
3/8 tomme 1/4 tomme
32,7~39,9 N'-m 14,2~17,2 N-m
(333-407 kgf-cm) (144-175 kgf-cm)

Tilspaendingsmoment for ventildaeksel

Gasside Veaeskeside
3/8 tomme 1/4 tomme
21,6~27,4 N'm 21,6~27,4 N'-m
(220-280 kgf-cm) (220-280 kgf-cm)
Tilspaendingsmoment 10,8~14,7 N'm
serviceabning (110-150 kgf-cm)

Bdansk 6



Installation af udendersenhed

5. Udluftning og kontrol af gaslaekage

+ Nar rarfgringsarbejdet er afsluttet, skal man lufte ud og kontrollere for gasleekage.

/\ ADVARSEL

+ Tilsaet ikke andre stoffer end det specificerede kalemiddel (R410A) til kalekredslgbet.

* Hvis der strammer kglegas ud, skal man gjeblikkeligt udlufte lokalet sa meget, som muligt.

* R410A, og andre kglemidler, skal altid opsamles, og de ma aldrig ledes direkte ud i omgivelserne.

+ | forbindelse med R410A bgr du kun bruge vakuumpumpe. Hvis den samme vakuumpumpe anvendes til forskellige
kalemidler, kan dette adelaegge vakuumpumpen eller enheden.

 Huvis der skal tilseettes yderligere kglemiddel, skal du foretage en udluftning fra kglergrene
og indendgrsenheden med brug af en vakuumpumpe og herefter tilseette ekstra kglemiddel.

+ Brug en sekskantnagle (4 mm) ved aktivering af spaerreventilspindlen.

* Alle kglergrssamlinger bar spaendes med en momentnggle med det angivne
tilspaendingsmoment.

1 Kombineret trykmaler 7 Hgijtryksventil

2 Trykmaler 8  Ventildaeksler

3 Manifold til maler 9  Speerreventil til vaeskeledning
4 Lavtryksventil 10 Gasspeerreventil

5  Pafyldningsslange 11 Serviceabning

6  Vakuumpumpe

‘ 1) Forbind den del af pafyldningsslangen (som kommer fra manifolden med fgler) til servicedbningen pa gas-spaerreventilen.

¢

2) Abn fgler-manifoldens lavtryksventil (Lo) helt og luk haijtryksventilen (Hi) helt.
(Haijtryksventilen skal ikke aktiveres efterfglgende.)

¢

‘ 3) Pump med vakuumpumpen og veer sikker pa, at den kombinerede trykmaler viser —0,1 MPa (—76 cmHg)*1.

¢

4) Luk fgler-manifoldens lavtryksventil (Lo) og stands vakuumpumpen.
(Hold denne tilstand i nogle minutter og veer sikker pa, at nalen pa den kombinerede trykmaler ikke svinger tilbage.)*2.

¢

‘ 5) Fjern deekslet fra vaeskespaerreventilen og gasspeerreventilen.

¢

6) Drej vaeskespaerreventilens spindel 90 grader mod uret med en sekskantnggle for at dbne ventilen.
Luk den efter 5 sekunder og kontrollér for gaslaekage.
Brug saebevand, kontrollér for gasleekage ved indendgrsenhedens kravesamlinger og ved udendgrsenhedens
kravesamlinger og ventilspindler.
Nar kontrollen er faerdig, skal du tarre seebevandet af.

h

7) Kobl pafyldningsslangen fra serviceabningen pa gasspaerreventilen, abn herefter vaeske- og gasspaerreventilerne helt.
(Forsag ikke pa at dreje ventilspindlen ud over dens endepunkt).

D 4

8) Spaend ventildeekslerne og deekslerne over serviceabningerne ved vaeske- og gasspaerreventilerne med en momentnggle
med det angivne tilspeendingsmoment.

*1. Raerlaengde i forhold til den tid, vakuumpumpen kearer.

Rarlaengde Optil 15 m Mere end 15 m
Anvendelsestid Ikke under 10 minutter Ikke under 15 minutter

*2. Hvis nalen pa den kombinerede trykmaler svinger tilbage, kan der veere vand i kelemidlet, eller der kan vaere en Igs rgrsamling.
Kontrollér alle rarsamlinger og efterspaend om n@dvendigt meatrikker, hvorefter du gentager trinene 2) - 4).
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6. Pafyldning af kelemiddel

Kontrollér kelemiddel-typen pa enhedens fabriksskilt.

Forholdsregler ved pafyldning af R410A

Pafyld i veeskeroret i vaeskeform.

Hvis det er et blandingskelemiddel, kan tilfgrsel i gasform medfgre sendring i sammenseetningen af blandingen,
og dette kan hindre normal drift.

1) Fer pafyldning skal du kontrollere, om cylinderen har en haevert eller ej. (Der bar sta noget i retning af "liquid filling siphon
attached" / "monteret haevert til vaeskepafyldning" pa den.)

Pafyldning af en cylinder med en monteret haevert Pafyldning af andre cylindre
Cylinderen skal sta oprejst ved pafyldning. Vend cylinderen pa hovedet ved pafyldning.
Der findes en haevert indvendig, sa cylinderen
skal ikke sta pa hovedet for at fylde den.

+ Du skal benytte R410A veerktgj for at opretholde trykket og for at hindre, at fremmedlegemer traenger ind.

Vigtig information om det anvendte kolemiddel

Dette produkt indeholder fluorholdige drivhusgasser daekket af Kyoto-protokollen. Lad ikke gasser treenge ud i atmosfeeren.
Kglemiddeltype: R410A

GWP(" veerdi: 1975 (WGWP = globalt opvarmningspotentiale

Udfyld venligst med maerkeblaek,

m (O fabrikkens pafyldning af dette produkt,

| den ekstra maengde pafyldte kelemiddel pa opstillingsstedet og
| @ + @ den totale pafyldte maengde

pa meerkaten for pafyldt kelemiddel, som fglger med dette produkt.

Den udfyldte maerkat skal seettes pa i naerheden af dbningen til pafyldning (eksempelvis pa indersiden af servicedzekslet).

- Contains fluorinated greenhouse gases covered | 4
by the Kyoto Protocol

1 fabrikkens pafyldning af dette produkt: se fabriksskiltet pa enheden
1 2 ekstra maengde pafyldte kalemiddel p& opstillingsstedet
® @= kg | , 3 totalt pafyldte maengde kglemiddel
©) 4 Indeholder fluorholdige drivhusgasser daekket af Kyoto-protokollen
I E @+@= | I 9| , 5 udendgrsenhed
6 5 6  kelecylinder og manifold til pafyldning
BEMARK

Nationale bestemmelser som fglge af implementeringen af EU-lovgivning vedrgrende visse drivhusgasser med tilsaetning af fluor
kan gere det nadvendigt at seette en meerkat pa enheden, som er skrevet pa det officielle nationale sprog. Derfor medfalger der
en meerkat med information om drivhusgasser med tilseetning af fluor skrevet pa flere sprog.

Instruktioner om pasaetning kan ses pa bagsiden af maerkaten.

Bdansk



Installation af udendersenhed

7. Arbejde med keleror

7-1 Veer forsigtig ved handtering af ror

4

1) Beskyt rarets abne ende mod stev og fugt.
2) Alle rgrbgjninger skal udfgres sa lempeligt som muligt.

Brug en rgrbukker til bgjning af rarene.

Regn

Husk at montere en haette.

Hvis ikke man har en kravekappe, skal man daekke den udvidede
rerabning med tape for at hindre, at der treenger smuds eller vand ind.

Veeg

7-2 Valg af kobber- og varmeisolerende materialer
Hvis der benyttes gaengse kobberrar, skal man veere opmeerksom pa falgende:

1) Isoleringsmateriale: Polyethylenskum
Varmeoverfgring: 0,041 til 0,052 W/mK (0,035 til 0,045 kcal/mh°C)
Overfladetemperaturen pa kelegasrer kan na op pa 110°C maks.

Veelg et varmeisolerende materiale, der kan holde til denne temperatur.

2) Husk at isolere bade gas- og vaeskergrene samt at anvende isolerings-dimensioner som
naevnt nedenfor.

1 Ledningsfaring mellem enheder 5  Veeskergrsisolering
6 Montagetape
7  Dreenslange

2  Gasrgr
3  Veeskergr
4

Gasrarsisolering

Gasside

Vaeskeside

Varmeisolering
af gasrar

Varmeisolering
af veeskerar

Udv. dia.
9,5 mm

Udv. dia.
6,4 mm

Indv. dia. 12-15 mm

Indv. dia. 8-10 mm

Minimum bgjeradius

Tykkelse 10 mm min.

30 mm eller mere

Tykkelse 0,8 mm (C1220T-0O)

3) Brug separate varmeisolerende rgr til gas- og veeskekglerar.

HEdansk



Standby elbesparelse

Standby-elsparefunktionen slar stremforsyningen til udendgrsenheden fra og satter indendersenheden
pa standby i elsparetilstand, og derved reduceres klimaanlaeggets stremforbrug.

/\ PAS PA

« Standby-elsparefunktionen kan ikke anvendes pa andre modeller end de anforte.

B Fremgangsmade for at teende standby-elsparefunktionen
1) Kontrollér, at hovedstrgmforsyningen er slukket. Sluk for den,
hvis den ikke er slukket.
2) Tag deekslet over spaerreventilen af.
3) Afbryd den selektive forbinder til standby-elsparefunktion.
4) Sla hovedstrgmforsyningen til.

1 Standby-elsparefunktion fra (off).
2 Standby-elsparefunktion til (on).
1 2

Standby-elsparefunktionen er sat pa off ved levering.

/\ PAS PA

* Far dutilslutter eller afbryder den selektive forbinder til standby-elsparefunktion, skal du kontrollere, at hovedstreamforsyningen

er afbrudt (off).
+ Den selektive forbinder til standby-elsparefunktion er pakraevet, hvis der er tilsluttet en anden indendersenhed end dem,

der er anfart ovenfor.

Bdansk 10



Pumpedrift

For at beskytte miljoet skal du huske at pumpe ud, nar enheden flyttes eller bortskaffes.

1) Fjern daekslet fra vaeskespaerreventilen og gasspaerreventilen.

2) Kar anleegget i tvungen kgledrift.

3) Efter 5 til 10 minutter skal du lukke veeskespaerreventilen med en sekskantnggle.
4) Efter 2 til 3 minutter skal du lukke gasspeerreventilen og standse tvungen kgledrift.

1 Speerreventil til veeskeledning 4  Sekskantnggle
2  Gasspeerreventil 5 Luk
3 Serviceabning 6  Ventildaeksel

Tvungen kgledrift

/\ PAS PA

B Brug af ON/OFF-knap pa indendersenheden
Tryk pa indendarsenhedens ON/OFF-knap i mindst 5 sekunder. (Anlaegget starter.)
» Tvungen kgledrift standser automatisk efter ca. 15 minutter.
For at fremtvinge standsning af testkarsel, skal man trykke pa indendgrsenhedens ON/OFF-knap.

B Brug af indendorsenhedens fjernbetjening

1) Tryk pa "MODE"-knappen" og veelg kaling. _, 1
2) Tryk pa "ON/OFF"-knappen for at starte systemet. Fwﬂ)‘@)g@

)
3) Tryk pa "TEMP"-knappen og pa "MODE"-knappen samtidigt. i
4) Tryk pa "MODE"-knappen to gange. ( 7~ vises, og enheden skifter til
testkarsel.)
+ Testkgrsel standser automatisk efter ca. 30 minutter. Hvis man vil afbryde

en testkarsel, skal man trykke pa "ON/OFF"-knappen.

B Anvendelse af udendgrsenhedens knap til tvungen keling (med standby-
elsparefunktionen pa off)
Tryk pa "Z7" (SW1) med en skruetreekker. (Anlaegget starter.)
» Tvungen kgledrift standser automatisk efter ca. 15 minutter.
For at fremtvinge standsning af testkarsel, skal man trykke pa kontakten Den selektive forbinder til standby-
for tvungen drift (SW1). elsparefunktion er i brug (med

standby-elsparefunktionen pa off)
1 Stremforsyningens klemraekke

2  Skruetraekker
3 Tryk her

» Undlad at bergre klemraekken ved tryk pa kontakten. Der er hgj speending pa klemraekken og derfor risiko for elektrisk stad.
« Nar man har lukket veeskespzerreventilen, skal man lukke gasspaerreventilen inden for 3 minutter og herefter standse tvungen drift.
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Ledningsforing

/\ ADVARSEL

» Anvend ikke ledninger med udtag, stive ledninger, forlaengerledninger eller starburst-forbindelser, da det kan medfare

overophedning, elektrisk st@d eller brand.

 Brug ikke uautoriserede elektriske dele sammen med dette produkt. (Lav ikke forgrening pa stremtilfgrslen til dreenpumpen

etc. fra klemraekken.) Det kan forarsage elektrisk stad eller brand.

* Man skal installere en jordafledningsdetektor. (En, der kan tale stgrre svingninger.)
(Denne enhed anvender en inverter, hvilket betyder, at der skal anvendes en jordafledningsdetektor, som kan tale svingninger

for at forhindre fejl pa selve jordafledningsdetektoren.)

* Brug en afbryder, der afbryder alle poler, med en kontaktadskillelse pa mindst 3 mm.
« Tilslut ikke stremforsyningsledningen til indendgrsenheden. Det kan forarsage elektrisk stad eller brand.

+ Seet ikke sikkerhedsafbryderen pa ON, for alt arbejde er afsluttet.

1) Afisolér ledningen (20 mm).

2) Tilslut forbindelsesledningerne mellem indendgrs- og udendgrsenhederne saledes, at det passer med numrene
pa klemmerne. Spaend klemskruerne godt. Vi anbefaler en alm. kaervskruetraskker til fastspaending af skruerne.

Skruerne er pakket sammen med klemtavlen.

4
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Fastger ledningerne korrekt med klemskruerne.

Hvis ledningernes laengde er mere end 10 m,
skal man anvende 2,0 mm ledninger.

Indendgrsenhed

Udendgrsenhed

Brug ledninger med en diameter pa 2,0 mm.
Sikkerhedsafbryder 16A
Jordafledningsafbryder

Stremforsyning 50Hz, 220-240V

Jord

Stremforsyningens klemreekke

A W NN -

Bdansk

Fer ledningerne sadan, at servicedaekslet og deekslet over spzerreventilen lukker ordentligt.
Brug den angivne ledningstype og forbind ledningerne sikkert.
Du skal fastggre ledningsholderen godt, saledes at ledningstilslutningerne ikke belastes ungdigt.
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Ledningsforing

Veer opmaerksom pa felgende, nar stramforsyningens klembraet tilkobles.

Forholdsregler i forbindelse med strgmforsyningsledningen.
Brug en rund krympe-terminal ved tilslutning til stremforsyningens klembreet. Hvis den ikke kan anvendes, skal vejledningen

nedenfor falges.
Placér den runde krympeterminal pa ledningerne op til den isolerede del og fastger den.

1 Rund krympe-terminal 1
5 Q
2 Flertradet snoet leder @) )
/\ PAS PA

 Nar forbindelsesledningerne til klembraettet er enkeltlederkabler, skal du lave en Igkke.
Hvis ikke arbejdet udfgres korrekt, kan det medfgre varmedannelse og brand.

O 3 X 4

Afisolering af ledning ved klemmeraekke

Afisolér ledningsenden til dette punkt.

Hvis der afisoleres for meget, kan det medfere elektrisk stad eller lsekage.
Korrekt

Forkert

X O N =

3) Treek i ledningen og vaer sikker pa, at den ikke gar af. Placér herefter ledningen pa det rigtige sted med en ledningsholder.
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Provekgarsel og test

1. Provekeorsel og test

1-1 Mal forsyningsspaendingen og se efter, om den ligger inden for det specificerede omrade.

1-2 Prgvekeorsel skal foretages enten i kgle- eller varmedrift.

+ Ved koledrift skal man veelge den lavest programmérbare temperatur, ved varmedrift skal man veelge den hgjest

programmérbare temperatur.

1) Pravekgrsel kan blive afbrudt ved begge driftsmader alt afheengigt af rumtemperaturen.

2) Efter endt pravekarsel skal man indstille temperaturen til et normalt niveau (26°C til 28°C i keledrift,

20°C til 24°C i varmedrift).

3) For beskyttelse deaktiverer systemet genstart i 3 minutter, efter at det er blevet slukket.

1-3 Foretag testen i henhold til betjeningsvejledningen for at sikre dig, at alle funktioner og dele,

sasom luftgeelle-beveegelser, fungerer korrekt.

» Klimaanlaegget kreever en lille smule strgm i standby. Hvis ikke systemet skal anvendes i et stykke tid efter
installationen, skal man sla afbryderen fra for at undga ungdvendigt stremforbrug.
* Hvis afbryderen udlgser og afbryder strammen til klimaanlaegget, vil systemet gendanne den oprindelige driftsmade,

nar afbryderen igen er koblet til.

2. Testelementer

Testelementer

Symptom

Kontrol

Indenders- og udendgrsenheden er installeret korrekt pa et solidt underlag.

Fald, vibration, stgj

Ingen kelegasleekage.

Defekt kale-/varmefunktion

Kglegas- og vaeskergr samt forlaengere til indendgrs dreenslange
er varmeisolerede.

Vandlaekage

Dreenledning er monteret korrekt.

Vandlzekage

Systemet er jordforbundet korrekt.

Elektrisk overgang

Specificerede ledninger er anvendt som forbindelsesledninger mellem
enhederne.

Driftsfejl eller brand

Indendears- eller udendgrsenheders luftindtag eller -afgang har fri tilgang.
Speerreventiler er abne.

Defekt kale-/varmefunktion

Indendarsenheden modtager fiernbetjeningskommandoer korrekt.

Driftsfejl

Bdansk
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	Sikkerhedsforanstaltninger
	Tilbehør
	Forholdsregler ved valg af placering
	1) Vælg et sted, som er solidt nok til at bære vægten af enheden, og som kan modstå enhedens vibrationer, og hvor driftsstøjen ikke forstærkes.
	2) Vælg et sted, hvor den varme luft, der afgives fra enheden, og hvor driftsstøjen ikke generer brugerens naboer.
	3) Undgå steder nær et soveværelse el. lign., så driftsstøjen ikke medfører problemer.
	4) Der skal være plads nok til, at enheden kan bæres ind i og ud fra lokalet.
	5) Der skal være plads nok til luftpassage, og der må ikke være hindringer omkring luftindtaget og luftudtaget.
	6) Enheden skal stå et sted, hvor der ikke forekommer udslip af antændelig gas.
	7) Installér enheder, strømforsyningskabler og kabler mellem enhederne mindst 3 m væk fra tv- og radioapparater. Derved forebygges forstyrrelse af billeder og lyd. (Der kan forekomme støj, selvom apparaterne er mere end 3 m væk, afhængigt af ra...
	8) I kystområder eller andre områder med saltholdig atmosfære med sulfatholdig gas kan klimaanlæggets levetid nedsættes på grund af korrosion.
	9) Da der afledes vand fra udendørsenheden, skal man ikke placere ting under enheden, som ikke kan tåle fugt.

	Installationstegninger til udendørsenhed
	Installationsvejledninger
	Forholdsregler vedrørende installation
	Installation af udendørsenhed
	1. Installation af udendørsenhed
	1) Se "Forholdsregler ved valg af placering" og "Installationstegninger til udendørsenhed" ved installation af udendørsenheden.
	2) Hvis det er nødvendigt at etablere dræn, skal du følge fremgangsmåden beskrevet nedenfor.

	2. Dræning
	1) Anvend aftapningsproppen til dræning.
	2) Hvis drænåbningen er dækket af et monteringselement eller af en gulvflade, skal man placere ekstra bundstykker med en højde på mindst 30 mm under udendørsenhedens fødder.
	3) Anvend ikke en drænslange sammen med udendørsenheden i kolde områder. (Ellers kan drænvandet fryse, hvilket reducerer varmeeffekten).

	3. Udvidelse af rørenden
	1) Skær rørenden med en rørskærer.
	2) Fjern grater, mens den afskårne overflade peger nedad, således at spånerne ikke trænger ind i røret.
	3) Sæt brystmøtrikken på røret.
	4) Udvid røret.
	5) Kontrollér, at udvidelsen af røret er udført korrekt.

	4. Rør til kølemiddel
	5. Udluftning og kontrol af gaslækage
	1) Forbind den del af påfyldningsslangen (som kommer fra manifolden med føler) til serviceåbningen på gas-spærreventilen.
	2) Åbn føler-manifoldens lavtryksventil (Lo) helt og luk højtryksventilen (Hi) helt. (Højtryksventilen skal ikke aktiveres efterfølgende.)
	3) Pump med vakuumpumpen og vær sikker på, at den kombinerede trykmåler viser –0,1 MPa (–76 cmHg)*1.
	4) Luk føler-manifoldens lavtryksventil (Lo) og stands vakuumpumpen. (Hold denne tilstand i nogle minutter og vær sikker på, at nålen på den kombinerede trykmåler ikke svinger tilbage.)*2.
	5) Fjern dækslet fra væskespærreventilen og gasspærreventilen.
	6) Drej væskespærreventilens spindel 90 grader mod uret med en sekskantnøgle for at åbne ventilen.
	7) Kobl påfyldningsslangen fra serviceåbningen på gasspærreventilen, åbn herefter væske- og gasspærreventilerne helt.
	8) Spænd ventildækslerne og dækslerne over serviceåbningerne ved væske- og gasspærreventilerne med en momentnøgle med det angivne tilspændingsmoment.


	6. Påfyldning af kølemiddel
	1) Før påfyldning skal du kontrollere, om cylinderen har en hævert eller ej. (Der bør stå noget i retning af "liquid filling siphon attached" / "monteret hævert til væskepåfyldning" på den.)

	7. Arbejde med kølerør
	1) Beskyt rørets åbne ende mod støv og fugt.
	2) Alle rørbøjninger skal udføres så lempeligt som muligt. Brug en rørbukker til bøjning af rørene.
	1) Isoleringsmateriale: Polyethylenskum Varmeoverføring: 0,041 til 0,052 W/mK (0,035 til 0,045 kcal/mh°C)
	Overfladetemperaturen på kølegasrør kan nå op på 110°C maks. Vælg et varmeisolerende materiale, der kan holde til denne temperatur.
	2) Husk at isolere både gas- og væskerørene samt at anvende isolerings-dimensioner som nævnt nedenfor.

	Gasside
	Væskeside
	Varmeisolering af gasrør
	Varmeisolering af væskerør
	Udv. dia. 9,5 mm
	Udv. dia. 6,4 mm
	Indv. dia. 12-15 mm
	Indv. dia. 8-10 mm
	Minimum bøjeradius
	Tykkelse 10 mm min.
	30 mm eller mere
	Tykkelse 0,8 mm (C1220T-O)
	3) Brug separate varmeisolerende rør til gas- og væskekølerør.


	Standby elbesparelse
	1) Kontrollér, at hovedstrømforsyningen er slukket. Sluk for den, hvis den ikke er slukket.
	2) Tag dækslet over spærreventilen af.
	3) Afbryd den selektive forbinder til standby-elsparefunktion.
	4) Slå hovedstrømforsyningen til.

	Pumpedrift
	1) Fjern dækslet fra væskespærreventilen og gasspærreventilen.
	2) Kør anlægget i tvungen køledrift.
	3) Efter 5 til 10 minutter skal du lukke væskespærreventilen med en sekskantnøgle.
	4) Efter 2 til 3 minutter skal du lukke gasspærreventilen og standse tvungen køledrift.
	Tvungen køledrift
	1) Tryk på "MODE"-knappen" og vælg køling.
	2) Tryk på "ON/OFF"-knappen for at starte systemet.
	3) Tryk på "TEMP"-knappen og på "MODE"-knappen samtidigt.
	4) Tryk på "MODE"-knappen to gange. ( vises, og enheden skifter til testkørsel.)


	Ledningsføring
	1) Afisolér ledningen (20 mm).
	2) Tilslut forbindelsesledningerne mellem indendørs- og udendørsenhederne således, at det passer med numrene på klemmerne. Spænd klemskruerne godt. Vi anbefaler en alm. kærvskruetrækker til fastspænding af skruerne. Skruerne er pakket sammen ...
	3) Træk i ledningen og vær sikker på, at den ikke går af. Placér herefter ledningen på det rigtige sted med en ledningsholder.

	Prøvekørsel og test
	1. Prøvekørsel og test
	1-1 Mål forsyningsspændingen og se efter, om den ligger inden for det specificerede område.
	1-2 Prøvekørsel skal foretages enten i køle- eller varmedrift.
	1) Prøvekørsel kan blive afbrudt ved begge driftsmåder alt afhængigt af rumtemperaturen.
	2) Efter endt prøvekørsel skal man indstille temperaturen til et normalt niveau (26°C til 28°C i køledrift, 20°C til 24°C i varmedrift).
	3) For beskyttelse deaktiverer systemet genstart i 3 minutter, efter at det er blevet slukket.

	1-3 Foretag testen i henhold til betjeningsvejledningen for at sikre dig, at alle funktioner og dele, såsom luftgælle-bevægelser, fungerer korrekt.

	2. Testelementer
	Testelementer
	Symptom
	Kontrol


