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Sikkerhetstiltak

» Forholdsreglene som beskrives her, er klassifisert som ADVARSEL og FARE. De inneholder begge viktig
informasjon om sikkerhet. Sgrg for a faglge alle forholdsreglene uten unntak.
» Betydningen av merknadene ADVARSEL og FARE

A ADVARSEL ..Hvis du ikke fglger disse anvisningene ngye, kan det forarsake personskade eller tap av menneskeliv.

A FARE............ Hvis du ikke folger disse anvisningene noye, kan det forarsake skade pa eiendom eller personskade,
som kan vere alvorlig avhengig av omstendighetene.

+ Sikkerhetssymbolene i denne handboken betyr falgende:

0 Sarg for a felge anvisningene. 9 Serg for a opprette jordforbindelse. ® Gjgr aldri dette.

» Nar du er ferdig med installeringen, foretar du en prevekjgring for & se etter feil og forklarer kunden hvordan
luftkondisjoneringsanlegget skal brukes og vedlikeholdes ved hjelp av driftshandboken.

+ Be forhandleren eller kvalifisert personell om a utfgre installeringsarbeid.
Ikke forsgk & installere luftkondisjoneringsanlegget selv. Feilaktig installering kan medfere vannlekkasje, elektrisk stat eller brann.
« Installer luftkondisjoneringsanlegget i henhold til instruksjonene i denne installeringshandboken.
Feilaktig installering kan medfgre vannlekkasje, elektrisk stat eller brann.
+ Sgrg for at du bare bruker spesifisert tilbehar og deler til installeringsarbeid.
Bruk av annet enn spesifiserte deler kan medfere vannlekkasje, elektrisk stot eller brann.
+ Installer luftkondisjoneringsanlegget pa et fundament som er sterkt nok til & beere vekten til anlegget.
For svakt fundament kan fere til at utstyret faller ned og forarsaker personskade.
+ Elektrisk arbeid ma utfgres i overensstemmelse med gjeldende lokale og nasjonale forskrifter samt med
instruksjonene i denne installeringshandboken. Sgrg for at det kun brukes en separat stremtilfgrselskrets.
Utilstrekkelig kapasitet for stremkretsen og feilaktig utfert arbeid kan fare til elektrisk stat eller brann.

* Bruk en passe lang kabel.
Bruk ikke skjgteledninger eller forlengelseskabler, for dette kan fare til overoppheting, elektrisk stgt eller brann.

« Kontroller at alt ledningsopplegg er sikret, at spesifiserte ledninger er brukt, og at ingen belastning pa kontakttilkoblingene eller ledningene.
Feil tilkoblinger eller sikring av ledninger kan fgre til unormal varmeutvikling eller brann.

» Nar det legges opp ledninger for stregmtilfgrselen og ledningene tilkobles mellom innendgrs- og utenders-

anleggene, ma ledningene plasseres slik at dekselet pa kontrollboksen kan festes ordentlig.
Feilaktig plassering av kontrollboksdekselet kan fare til elektrisk stgt, brann eller overopphetede kontakter.

+ Hvis det lekker ut kjglemediegass under installeringen, ma omradet straks ventileres. 0
Det kan dannes giftig gass hvis kjglemediet kommer i kontakt med ild.

+ Se etter lekkasje av kjglemediegass nar installeringen er fullfart. o
Det kan dannes giftig gass dersom kjglemediegassen lekker ut i rommet og kommer i kontakt med brannkilder som vifteovn, kamin eller gasskomfyr.

+ Nar luftkondisjoneringsanlegget installeres eller flyttes, ma kjglemediekretsen temmes for a sikre at den er fri for
luft, og bruk kun det spesifiserte kjglemediet (R410A).
Luft eller andre fremmedlegemer i kjglemediekretsen fgrer til unormal trykkstigning, som kan medfgre skade pa utstyret og ogsa personskade.
+ Kjolemediergrene ma festes skikkelig under installering far kompressoren startes.
Hvis kjglemediergrene ikke er tilkoblet og avstengingsventilen er dpen nar kompressoren kjgrer, vil det suges inn luft slik at det dannes
et unormalt trykk i kjglesyklusen som kan fare til skade pa utstyret og ogsa personskade.
» Under utpumping ma kompressoren stanses fer rgropplegg for kjglemedium fjernes.
Hvis kompressoren fortsatt gar og avstengingsventilen er apen under utpumping, vil det suges inn luft nar kjglemediergrene fiernes,
slik at det dannes et unormalt trykk i kjglesyklusen som kan fare til skade pa utstyret og ogsa personskade.
+ Sgrg for & jorde luftkondisjoneringsanlegget. 9

Anlegget ma ikke jordes til vannrar, lynavleder eller telefonjordleder. Feil jording kan medfere elektrisk stat.

» Sgarg for a installere jordfeilbryter.
Det kan medfare elektrisk stat eller brann hvis jordfeilbryter ikke installeres.

/\ FARE

+ Luftkondisjoneringsanlegget ma ikke installeres der det kan utsettes for lekkasje av brennbar gass. ®
Ved gasslekkasje kan gassansamlinger i neerheten av luftkondisjoneringsanlegget fore til at det oppstar brann.
+ Installer dreneringsrgr ved & fglge instruksjonene i denne installeringshandboken for & sikre skikkelig drenering,
og isoler rgropplegget for & unnga kondens.
Feilaktig drenering kan forarsake innenders vannlekkasje og skade pa eiendom.
« Trekk til den koniske mutteren ifglge angitt metode med en skiftengkkel.
Hvis den koniske mutteren trekkes til for hardt, kan den sprekke etter langvarig bruk og forarsake kjglemedielekkasje.
« Sarg for & ta n@dvendige forholdsregler for & forhindre at utendarsanlegget brukes som tilfluktssted for smadyr.
Sméadyr som kommer i kontakt med elektriske deler, kan forarsake funksjonsfeil, rayk eller brann. Gi kunden beskjed om & holde omradet rundt anlegget rent og ryddig.
» Temperaturen i kjglemediekretsen vil veere hgy, sa hold ledningsopplegg mellom anleggene unna kobberrgr som
ikke er varmeisolert.

1 Hnorsk



Tilbehor

Tilbehgr som fglger med utendgrsanlegget:

(A) Installeringshandbok 1

(C) Etikett for pafylling av kiglemedium (B) Dreneringsplugg (modell med varmepumpe)

Contains fluorinated greenhouse gases covered
M by the Kyoto Protocol 1
[R41I0A] ©- kg

1
®=|:|kg Ligger i bunnen av pakkassen.

D+@= kg

(D) Flerspraklig etikett for fluoriserte drivhusgasser

Forholdsregler for valg av plassering

1) Velg et sted som er solid nok til & téle vekten av og vibrasjonene fra anlegget, og der driftsstayen ikke vil bli forsterket.

2) Velg et sted der varmluften fra anlegget eller driftsstayen ikke vil veere til sjenanse for brukerens naboer.

3) Unnga plassering neer soverom og liknende, slik at driftsstayen ikke vil forarsake problemer.

4) Det ma veere tilstrekkelig plass til & baere anlegget til og fra stedet.

5) Det ma veere tilstrekkelig plass til luftbanen og ingen hindringer naer luftinntaket og -utlgpet.

6) Det ma ikke vaere mulighet for lekkasje av brannfarlig gass i naerheten av monteringsstedet.

7) Installer anlegg, stremledninger og ledningsopplegg mellom anleggene minst 3 meter fra TV- og radioapparater.
Dette er for a unnga forstyrrelser i bilde og lyd. (Forstyrrelser kan forekomme selv om avstanden er mer enn 3 meter,
avhengig av radiobglgeforholdene.)

8) | kystomrader eller andre steder med saltholdig luft kan korrosjon redusere luftkondisjoneringsanleggets levetid.

9) Ettersom det renner dreneringsvann fra utendgrsanlegget, ma det ikke plasseres ting under anlegget som ma holdes
unna fuktighet.

MERKNAD
Kan ikke installeres hengende i tak eller stablet.

/\ FARE

Hvis luftkondisjoneringsanlegget brukes ved lav utendars omgivelsestemperatur, ma du sgrge for a fglge anvisningene
som er beskrevet under.

+ Utendgrsanlegget ma installeres med innsugningssiden vendt mot veggen for & unnga eksponering overfor vind.

+ Installer aldri utendgrsanlegget pa et sted der innsugningssiden kan bli direkte utsatt for vind.

» Det anbefales at du installerer en ledeplate pa utendgrsanleggets luftutlgpsside for & hindre eksponering overfor vind.
+ | omrader med stort sngfall ma du velge et installeringssted hvor sng ikke vil pavirke anlegget.

Konstruer en stor levegg.
Konstruer en sokkel.

Installer anlegget tilstrekkelig hayt over bakken slik at det ikke begraves i sngen.
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Installeringstegninger

for utendersanlegg

1 Bruk sokkelblokker til utendersanlegget pa steder med

darlig drenering. Juster fothgyden til anlegget er i vater.

Ellers kan det forekomme vannlekkasje eller
vannansamling.

2 (Hullsenter for sokkelbolter)
(Fra anleggets side)

4 Bruk sokkelbolter eller vaiere hvis det er fare for at
anlegget skal falle ned.

5  Searg for plass til reropplegg og elektrisk vedlikehold.
6  Surrinn isoleringsregret med tape fra bunn til topp.

[LTTTTTUUTTTTTTTUUTTTTTTTUTTTTT

FARE
**Angi rgrlengden fra 1,5 m til 20 m.

250 mm fra vegg
Deksel pa avstengingsventil
Enhet: mm
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B Slik tar du av dekselet pa avstengingsventilen

» Fjern skruen pa dekselet pa avstengingsventilen.

» Trekk dekselet ned for & ta det av.

B Slik fester du dekselet pa avstengingsventilen

+ Sett gvre del av dekselet pa avstengingsventilen inn i utendgrsanlegget for & sette det pa.
* Trekk til skruene.

Maks. tillatt lengde 20m

** Min. tillatt lengde 1,5m
Maks. tillatt hgyde 15m

* Det kreves ekstra kjglemedium dersom 20 g/m
roret for kjglemedium er lenger enn
10 m.
Gassrar YD 9,5 mm
Veeskergr YD 6,4 mm

*  Sgrg for a tilsette tilstrekkelig mengde ekstra kjglemedium.
Ellers kan det medfere redusert yteevne.

** Anbefalt korteste rarlengde er 1,5 m for & unnga stey fra utendgrsanlegget samt vibrasjon. (Mekanisk stgy og vibrasjon
kan forekomme, avhengig av hvordan anlegget er installert samt miljget der det brukes.)
Nar du tilkobler FVXG-innendgrsanlegget, ber korteste ragrlengde ikke vaere mindre enn ca. 2,5 m.

Retningslinjer for installering

+ Folg installeringsretningslinjene under hvis en vegg eller annen hindring er i veien for utendgrsanleggets luftinntak eller -utlgp.
* For alle installeringsmanstrene under ma vegghgyden pa utlapssiden veere 1 200 mm eller mindre.

Vegg vendt mot én side Vegger vendt mot to sider Vegger vendt mot tre sider

>100

I>150

>5(‘f@ [>3oo

Enhet: mm

7

Sett fra siden Sett ovenfra Sett ovenfra

Forholdsregler ved installering

+ Kontroller styrken til installasjonsunderlaget og at dette er plant, slik at anlegget ikke vil forarsake vibrasjoner eller stgy nar
det er installert.

» Fest anlegget godt med forankringsboltene i henhold til fundamenttegningen. (Gjer klar 4 sett M8 eller M10 forankringsbolter,
muttere og skiver som er tilgjengelige i handelen.)

+ Det er best & skru inn forankringsboltene inntil lengden er 20 mm fra fundamentets overflate.

L S
AN/
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Installere utendgrsanlegget

1. Installere utendgrsanlegg

1) Nar du skal installere utendarsanlegget, kan du se Forholdsregler for valg av plassering og Installeringstegninger
for utendarsanlegg.
2) Felg fremgangsmaten under hvis det er ngdvendig med drenering.

2. Drenering

1) Bruk dreneringsplugg til drenering.

2) Hvis dreneringsapningen er dekket av monteringssokkel eller gulvflate, ma du sette ekstra fotstykker med hegyde
pa minst 30 mm under utendgrsanleggets fatter.

3) | kalde omrader ma det ikke brukes dreneringsslange pa utendgrsanlegget.
(Ellers kan dreneringsvannet fryse til og svekke varmeeffekten.)

1

o 1 Dreneringsapning
2 5 2 Bunnramme
3 3 Dreneringsplugg
4 4  Slange (fas i handelen, innvendig diameter 16 mm)

3. Kone rgrenden

1) Kutt rgrenden med rgrkutter.

2) Fjern skarpe kanter med kuttflaten vendt ned, slik at restene ikke kommer inn i rgret.
3) Sett den koniske mutteren pa rgret.

4) Kon rgret.

5) Kontroller at konen er ordentlig utfart.

IE:I] 1 Kutt ngyaktig i rett vinkel.
\

1 2 2 Fjern skarpe kanter

Utvide konisk
Plasser ngyaktig i den posisjonen som er vist nedenfor.

LA

Koneverktay til R410A Vanlig koneverktay
Gripetype Gripetype (Rigid) Vingemuttertype
(Imperial)
A 0-0,5 mm 1,0-1,5 mm 1,5-2,0 mm

Kontroller folgende

1 Konens innvendige overflate ma veere feilfri.

1 2 2 Rerenden ma veere jevnt konisk i en perfekt sirkel.
3 3 Pase at den koniske mutteren er satt pa.
/\ ADVARSEL

* Bruk ikke mineralolje pa den koniske delen.

* Unnga at det kommer mineralolje inn i systemet, da dette vil redusere anleggenes levetid.

» Bruk aldri rgr som har veert benyttet til tidligere installasjoner. Bruk kun deler som leveres med anlegget.
 For & garantere dette R410A-anleggets levetid ma det aldri installeres en terker.

» Terkematerialet kan Igse seg opp og skade systemet.

« Ufullstendig konus kan forarsake lekkasje av kjglemediegass.

5 Hnorsk



4. Kjolemedieror
/\ FARE

 Bruk den koniske mutteren som er festet til hovedanlegget. (Gjgres for & hindre at den koniske mutteren sprekker nar den blir
gammel.)

+ Pafer kjslemedieolje kun pa konens innvendige flate for & forhindre gasslekkasje. (Bruk kjgleolje til R410A.)

* Bruk skiftengkkel nar du trekker til de koniske mutterne for & unngé at mutterne skades og at det oppstar gasslekkasje.

Rett inn sentrum av de to konene, og trekk til de koniske mutterne 3 eller 4 omdreininger for hand. Deretter trekkes de helt til
med skiftengkkel.

[Pafar olje]

1 lkke péafer kjglemedieolj
2 Konisk mutter
3 Ikke pafer kjslemedieolj

e pa utsiden

e pa den koniske mutteren.

Unnga at den strammes til for mye

4  Péafer kjglemedieolje pa

innsiden av konen

Tiltrekkingsmoment for konisk mutter

Gasside Veaeskeside
3/8 tomme 1/4 tomme
32,7~39,9 N'-m 14,2~17,2 N-m

(333-407 kgf-cm)

(144-175 kgf-cm)

Tiltrekkingsmome

nt for ventildeksel

Gasside Veaeskeside
3/8 tomme 1/4 tomme
21,6~27,4 N-m 21,6~27,4 N'-m

(220-280 kgf-cm)

(220-280 kgf-cm)

Tiltrekkingsmoment for

10,8~14,7 N'-m

utlepsporten

(110-150 kgf-cm)

HEnorsk




Installere utendgrsanlegget

5. Luftrensing og kontroll av gasslekkasje
» Nar rgroppleggarbeidet er fullfgrt, er det ngdvendig & spyle ut luften og se etter gasslekkasije.

/\ ADVARSEL

+ lkke bland andre stoffer enn angitt kjglemedium (R410A) i kjglesyklusen.

 Ved lekkasje av kjglemediegass ma rommet luftes s& snart og mye som mulig.

* R410A, i likhet med andre kjglemedier, skal alltid samles opp og aldri slippes ut direkte i miljget.

* Bruk vakuumpumpe kun til R410A. Hvis samme vakuumpumpe brukes til andre kjglemedier, kan vakuumpumpen eller
anlegget skades.

* Hvis du bruker ekstra kjglemedium, ma det luftrenses fra kjglemedierarene og innendgrs-
anlegget med vakuumpumpe, og deretter tilsettes ekstra kjglemedium.

+ Bruk en sekskantngkkel (4 mm) for & betjene stangen péa avstengingsventilen.

+ Alle kiglemediergrskjgter skal trekkes til med momentnakkel til spesifisert tiltrekkingsmoment.

1 Manometer 7 Hoytrykksventil

2 Trykkmaler 8  Ventildeksler

3 Manometermanifold 9 Avstengingsventil for vaeske
4 Lavtrykksventil 10 Avstengingsventil for gass

5  Pafyllingsslanger 11 Utlgpsport

6  Vakuumpumpe

1) Koble den utstikkende delen av pafyllingsslangen (som kommer fra manometermanifolden) til gassavstengingsventilens
utlgpsport.

¢

2) Apne manometermanifoldens lavtrykksventil (Lo) helt, og steng dens haytrykksventil (Hi) helt.
(Haytrykksventilen krever ingen betjening etter dette.)

¢

‘ 3) Foreta vakuumpumping, og kontroller at manometeret viser -0,1 MPa (-76 cmHg).*1

¢

4) Steng manometermanifoldens lavtrykksventil (Lo), og stans vakuumpumpen.
(Behold denne tilstanden noen minutter for a sikre at manometernalen ikke svinger tilbake.)*2

¢

‘ 5) Fjern dekslene fra avstengingsventilen for veeske og avstengingsventilen for gass.

¢

6) Drei vaeskeavstengingsventilens stang 90 grader mot klokken med sekskantngkkel for & apne ventilen.
Steng den etter 5 sekunder, og se etter gasslekkasje.
Bruk sapevann og se etter gasslekkasje fra innendgrsanleggets konus og utendgrsanleggets konus og ventilstenger.
Tark av alt sdpevannet nar kontrollen er utfart.

¢

7) Koble pafyllingsslangen fra gassavstengingsventilens utlapsport, og deretter dpner du vaeske- og gassavstengingsventilene
helt.
(Ikke forsegk & dreie ventilstangen forbi anslag.)

D 4

8) Trekk til ventildeksler og utlapsportdeksler for vaeske- og gassavstengingsventilene med momentngkkel med spesifisert
tiltrekkingsmoment.

*1. Raerlengde kontra vakuumpumpens driftstid.

Rarlengde Inntil 15 m Mer enn 15 m
Driftstid Ikke mindre enn 10 min. | lkke mindre enn 15 min.

*2. Hvis manometernalen svinger tilbake, kan det vaere vann i kjglemediet, eller det kan veere en Igs rerskjgt. Kontroller alle
rerskjater og trekk til muttere ved behov, og gjenta deretter punkt 2) t.o.m. 4).
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6. Etterfylle kjslemedium

Kontroller hvilken kjglemedietype som skal brukes, pa maskinens merkeplate.

Forholdsregler ved pafylling av R410A

Fyll via vaeskeroret i vaeskeform.

Det er et blandet kjglemedium, s& hvis det tilsettes i gassform, kan kjglemediesammensetningen endres og dermed hindre
normal drift.

1) Fer pafylling kontrollerer du om sylinderen er tilkoblet en hevert. (Den skal vaere merket med "vaeskepéafyllingshevert
tilkoblet" eller liknende.)

Fylle en sylinder med hevert tilkoblet Fylle andre sylindere
Sylinderen skal sta oppreist under fylling. Snu sylinderen opp ned under fylling.
Det er et hevertrgr pa innsiden, sa sylinderen
behgver ikke & sta opp ned nar den fylles med
veeske.

» Sgrg for & bruke R410A-verktay for a sikre trykk og hindre at det kommer inn fremmedlegemer.

Viktig informasjon om kjelemediet som brukes

Dette produktet inneholder fluoriserte drivhusgasser som er inkludert i Kyoto-avtalen. Gassene ma ikke luftes ut i atmosfaeren.
Type kjglemedium: R410A

GWP(M-verdi: 1975 (WGWP = global oppvarmingsevne

Fyll ut falgende med merkeblekk:

| kjslemediemengden i produktet som fylles pa ved fabrikken

| mengden ekstra kjglemedium som etterfylles pa stedet

| + @ den totale mengden kjglemedium som er pafylt

pa etiketten for tilleggsfylling av kjglemedium som fglger med produktet.

Den utfylte etiketten ma vaere festet naer produktets pafyllingsport (f.eks. pa innsiden av dekselet til avstengingsventilen).

- Contains fluorinated greenhouse gases covered | 4
by the Kyoto Protocol

1 kjelemediemengde i produktet som fylles pa ved fabrikken: se anleggets merkeplate
= k
@ @—1 2 mengde ekstra kjglemedium som etterfylles pa stedet
® @= kg | , 3 total mengde kjglemedium som er pafylt
©) 4 Inneholder fluoriserte drivhusgasser som er inkludert i Kyoto-avtalen
I E D+@= | I 9| , 5 utendgrsanlegg
6 5 6  sylinder for kjslemedium og grenregr for pafylling
MERKNAD

Nasjonal gjennomfgring av EU-forskrifter om enkelte fluoriserte drivhusgasser kan kreve at landets offisielle sprak brukes pa
anlegget. Det fglger derfor med en ekstra flerspraklig etikett for fluoriserte drivhusgasser for anlegget.
Du finner instruksjoner bak pa etiketten om hvordan den skal festes.

HEnorsk



Installere utendgrsanlegget

7. Reropplegg for kjslemedium

7-1 Forholdsregler ved handtering av ror

1) Beskytt den apne rgrenden mot stev og fuktighet.
2) Alle rgrbayer skal veere sa jevne som mulig. Bruk en rgrbayer til
a baye.

1 Regn
2 Serg for & sette pa deksel.

3 Huvis det ikke finnes et deksel til konen, ma den koniske apningen
dekkes med tape for & holde smuss eller vann unna.

4  Vegg

7-2 Valg av kobber- og varmeisolasjonsmaterialer
Legg merke til falgende ved bruk av kommersielle kobberrgr og rardeler:
1) Isolasjonsmateriale: Polyetylenskum

Varmeoverfgringsgrad: 0,041 til 0,052 W/mK (0,035 til 0,045 kcal/mh°C)

Kjslemediegassrarets overflatetemperatur nar maksimalt 110°C.
Velg varmeisolasjonsmaterialer som taler denne temperaturen.

i 2
3
¢!

2) Sgrg for & isolere bade gass- og veeskergrene, og bruk de isolasjonsdimensjoner som

er angitt under.

1 Ledningsopplegg mellom anlegg 5 lIsolasjon for veeskerar
2  Gassrgr 6 Tape

3  Vaeskergr 7  Dreneringsslange

4  Isolasjon for gassrer

Gasside Vaeskeside Varmeisolasjon Varmeisolasjon
for gassrer for veeskergr
YD 9,5 mm YD 6,4 mm ID 12-15 mm ID 8-10 mm
Minimum bgyeradius Tykkelse min. 10 mm

30 mm eller mer
Tykkelse 0,8 mm (C1220T-0O)

3) Bruk separate varmeisolasjonsrgr for gass- og vaeskergar.

Hnorsk



Standby-streamsparing

Funksjonen for standby-stremsparing slar av stremtilferselen til utendersanlegget og setter
innendgrsanlegget i modusen for standby-stremsparing, og reduserer dermed stremforbruket

til luftkondisjoneringsanlegget.

/\ FARE

* Funksjonen for standby-stremsparing kan ikke brukes for andre modeller enn dem som er angitt ovenfor.

B Fremgangsmate for a sla pa funksjonen for standby-stremsparing
1) Kontroller at hovedstremtilfarselen er slatt av. Sla den av hvis den
ikke er slatt av.

2) Ta av dekselet pa avstengingsventilen.
3) Koble fra selektivt koblingsstykke for standby-streamsparing.

4) Sla pa hovedstrgmtilfgrselen.

1 Funksjon for standby-streamsparing er av.

2 Funksjon for standby-strgmsparing er pa.
1 2

Funksjonen for standby-stremsparing er slatt av for levering.

/\ FARE

* Far du kobler til eller fra selektivt koblingsstykke for standby-streamsparing, ma du kontrollere at hovedstrgmtilfgrselen

er slatt av.
+ Selektivt koblingsstykke for standby-streamsparing er pakrevd hvis det er tilkoblet et annet innendgrsanlegg enn de som

er nevnt ovenfor.

HEnorsk
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Utpumping

Serg for a utfere utpumping nar anlegget flyttes eller avhendes, slik at miljoet beskyttes.

1) Fjern ventildekselet fra avstengingsventilen for vaeske og avstengingsventilen for gass.

2) Utfer tvungen kjgledrift.

3) Etter 5 til 10 minutter stenger du vaeskeavstengingsventilen med en sekskantngkkel.
4) Etter 2 til 3 minutter stenger du gassavstengingsventilen og stanser tvungen kjgledrift.

1 Avstengingsventil for veeske 4  Sekskantngkkel
2 Avstengingsventil for gass 5  Stengt
3 Utlgpsport 6  Ventildeksel

Tvungen kjoledrift
B Med innendersanleggets PA/AV-bryter
Trykk pa innendersanleggets PA/AV-bryter i minst 5 sekunder. (Driften starter.)
» Tvungen Kjgling stanser automatisk etter omtrent 15 minutter.
Trykk pa innendgrsanleggets PA/AV-bryter for & stanse pravekjgringen.

B Med innendgrsanleggets fjernkontroll

1) Trykk p4 MODUS-velgeren, og velg kjglemodus.

2) Trykk pa PA/AV-knappen for & sl& pa systemet.

3) Trykk pa TEMP-knappen og MODUS-velgeren samtidig.

4) Trykk to ganger pa MODUS-velgeren. ( 7~ vises, og anlegget gar over
i prevekjgringsmodus.)

+ Provekjgringen stanser automatisk etter omtrent 30 minutter. Trykk pa PA/AV-
knappen for & stanse pravekjgringen.

B Bruke utendgrsanleggets bryter for tvungen kjoledrift (med funksjonen for
standby-stremsparing slatt av)
Trykk pa (SW1) med en skrutrekker. (Driften starter.)
» Tvungen Kjgling stanser automatisk etter omtrent 15 minutter.
Trykk pa bryteren for tvungen drift (SW1) for & stanse prevekjgringen.

1 Rekkeklemme for stregmtilfarsel
2 Skrutrekker
3 Trykk her

y

Selektivt koblingsstykke for
standby-strgmsparing er i bruk
(med funksjonen for standby-
stremsparing slatt av)

/\ FARE

+ Beror ikke rekkeklemmen nar du trykker pa bryteren. Den har hgy spenning, sa dette kan medfgre elektrisk stot.
» Nar du har stengt vaeskeavstengingsventilen, stenger du gassavstengingsventilen innen 3 minutter, og deretter stanser

du tvungen drift.
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Ledningsopplegg

/\ ADVARSEL

+ Bruk ikke skjateledninger, tvunnede kabler eller multikontakter, da de kan forarsake overoppheting, elektrisk stat eller brann.

+ Bruk ikke elektriske komponenter som er kjgpt lokalt, inne i produktet. (Stremtilfarselen til dreneringspumpen osv. ma ikke
forgrenes fra rekkeklemmen.) Dette kan medfgre elektrisk stgt eller brann.

+ Sprg for & installere jordfeilbryter. (En som kan handtere haye harmoniske oversvingninger.)
(Dette anlegget bruker en vekselretter, noe som innebeerer at det ma benyttes en jordfeilvarsler som kan handtere harmoniske
oversvingninger, for & hindre at selve jordfeilvarsleren ikke fungerer som den skal.)

* Bruk en felles frakoblingsbryter med minst 3 mm mellom alle kontaktpunkter.

+ lkke koble stramledningen til innendgrsanlegget. Dette kan medfgre elektrisk stgt eller brann.

+ Sla ikke pa vernet fgr alt arbeid er fullfart.
1) Fjern isolasjonen fra ledningen (20 mm).

2) Koble ledningene mellom innendgrs- og utendgrsanleggene slik at kontaktpunktnumrene stemmer overens. Trekk
kontaktskruene godt til. Vi anbefaler at du bruker en flatbladet skrutrekker for & trekke til skruene. Skruene er pakket sammen
med rekkeklemmen.

1 4 1 Fest ledningene ordentlig med kontaktskruene.
(6238558 2 Hvis ledningslengden overstiger 10 m, ma du bruke
2 UL 5 en ledning med diameter pa 2,0 mm.

3 Innendgrsanlegg

6 H 7 8 4  Utendgrsanlegg
5  Bruk ledninger med en diameter pa 2,0 mm.

HoSRN | o 6 Vern 16A

7 Jordfeilbryter
8 Stramtilfgrsel 50 Hz, 220-240 V
9 Jord

Rekkeklemme for strgmtilfarsel

Form ledningene slik at servicelokket og dekselet pa avstengingsventilen sitter godt fast.
Bruk spesifisert ledningstype, og koble den ordentlig til.

Fest ledningsklemmen godt slik at koblingspunktene ikke utsettes for belastning utenfra.

A W NN -

HEnorsk 12



Ledningsopplegg

Ta hensyn til merknadene nedenfor nar du kobler til rekkeklemmen for stremtilfgrsel.
Forholdsregler ved tilkobling av stremtilfersel.

Bruk rund kabelsko for tilkobling til rekkeklemmen for stremtilfarsel. Kan ikke det brukes, méa anvisningene nedenfor falges.

Plasser runde kabelsko pa lederne opp til delen som dekkes, og fest godt.

1 Rund kabelsko 1
N
2 Tvunnet kabel @ > )

/\ FARE

» Sgrg for & baye lederen hvis du bruker énlederledning nar du kobler tilkoblingsledningene til rekkeklemmen.
Darlig utfgrt arbeid kan medfere varmedannelse og brann.

Avisolering av ledning ved rekkeklemme

1 Avisoler ledningsenden til dette punktet.

2 Det kan forarsake elektrisk stet eller lekkasje hvis ledningen avisoleres for mye.
O Riktig

X Feil

3) Trekk i ledningen, og kontroller at den ikke Igsner. Fest deretter ledningen med en ledningsklemme.

13

Hnorsk



Provekjoring og testing

1. Provekjoring og testing

1-1 Mal tilferselsspenningen, og pase at den ligger innenfor spesifisert omrade.

1-2 Prgvekjgring skal foretas i enten kjgle- eller oppvarmingsmodus.

* | kjglemodus velger du laveste temperatur som kan programmeres, mens i oppvarmingsmodus velger du hgyeste

temperatur som kan programmeres.

1) Prgvekjaring kan kobles ut i begge modi, avhengig av romtemperaturen.

2) Nar pregvekjeringen er fullfert, stiller du temperaturen pa et normalt niva (26°C til 28°C i kjglemodus,

20°C til 24°C i oppvarmingsmodus).

3) Som en beskyttelse hindrer systemet ny start i 3 minutter etter at det er slatt av.

1-3 Utfar prevekjgringen i overensstemmelse med driftshandboken for & sikre at alle funksjoner og deler,

f.eks. lamellbevegelse, fungerer riktig.

+ Luftkondisjoneringsanlegget krever en liten mengde strgm i standby-modus. Hvis anlegget ikke skal brukes

pa en stund etter installering, ber du sl& av strembryteren for & unnga ungdvendig stremforbruk.

 Hvis strembryteren utlgses for & sla av strammen til luftkondisjoneringsanlegget, gjenoppretter anlegget opprinnelig

driftsmodus nar strembryteren apnes igjen.

2. Testpunkt

Kontroller
Testpunkt Symptom folgende
Innendars- og utendgrsanleggene er riktig installert pa solid underlag. Fall, vibrasjon, stay
Ingen lekkasje av kjglemediegass. UfullstenFilg kjgle_/.
oppvarmingsfunksjon
Rar for. kiglemediegass og -veeske og .|nnend¢rs Vannlekkasje
dreneringsslangeforlengelse er varmeisolert.
Dreneringsledning er riktig installert. Vannlekkasje
Anlegget er ordentlig jordet. Elektrisk lekkasje
. . . . Ute av funksjon eller
De spesifiserte ledningene brukes til ledningsopplegget mellom anleggene. brannskade
Innendars- eller utendgrsanleggets luftinntak eller -utlgp har fri bane. Ufullstendig kjale-/
Avstengingsventiler er apne. oppvarmingsfunksjon
Innendgrsanlegget mottar fiernkontrollkommandoer pa riktig mate. Ute av funksjon
Enorsk 14
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	Sikkerhetstiltak
	Tilbehør
	Forholdsregler for valg av plassering
	1) Velg et sted som er solid nok til å tåle vekten av og vibrasjonene fra anlegget, og der driftsstøyen ikke vil bli forsterket.
	2) Velg et sted der varmluften fra anlegget eller driftsstøyen ikke vil være til sjenanse for brukerens naboer.
	3) Unngå plassering nær soverom og liknende, slik at driftsstøyen ikke vil forårsake problemer.
	4) Det må være tilstrekkelig plass til å bære anlegget til og fra stedet.
	5) Det må være tilstrekkelig plass til luftbanen og ingen hindringer nær luftinntaket og -utløpet.
	6) Det må ikke være mulighet for lekkasje av brannfarlig gass i nærheten av monteringsstedet.
	7) Installer anlegg, strømledninger og ledningsopplegg mellom anleggene minst 3 meter fra TV- og radioapparater. Dette er for å unngå forstyrrelser i bilde og lyd. (Forstyrrelser kan forekomme selv om avstanden er mer enn 3 meter, avhengig av radi...
	8) I kystområder eller andre steder med saltholdig luft kan korrosjon redusere luftkondisjoneringsanleggets levetid.
	9) Ettersom det renner dreneringsvann fra utendørsanlegget, må det ikke plasseres ting under anlegget som må holdes unna fuktighet.

	Installeringstegninger for utendørsanlegg
	Retningslinjer for installering
	Forholdsregler ved installering
	Installere utendørsanlegget
	1. Installere utendørsanlegg
	1) Når du skal installere utendørsanlegget, kan du se Forholdsregler for valg av plassering og Installeringstegninger for utendørsanlegg.
	2) Følg fremgangsmåten under hvis det er nødvendig med drenering.

	2. Drenering
	1) Bruk dreneringsplugg til drenering.
	2) Hvis dreneringsåpningen er dekket av monteringssokkel eller gulvflate, må du sette ekstra fotstykker med høyde på minst 30 mm under utendørsanleggets føtter.
	3) I kalde områder må det ikke brukes dreneringsslange på utendørsanlegget. (Ellers kan dreneringsvannet fryse til og svekke varmeeffekten.)

	3. Kone rørenden
	1) Kutt rørenden med rørkutter.
	2) Fjern skarpe kanter med kuttflaten vendt ned, slik at restene ikke kommer inn i røret.
	3) Sett den koniske mutteren på røret.
	4) Kon røret.
	5) Kontroller at konen er ordentlig utført.

	4. Kjølemedierør
	Installere utendørsanlegget
	5. Luftrensing og kontroll av gasslekkasje
	1) Koble den utstikkende delen av påfyllingsslangen (som kommer fra manometermanifolden) til gassavstengingsventilens utløpsport.
	2) Åpne manometermanifoldens lavtrykksventil (Lo) helt, og steng dens høytrykksventil (Hi) helt. (Høytrykksventilen krever ingen betjening etter dette.)
	3) Foreta vakuumpumping, og kontroller at manometeret viser -0,1 MPa (-76 cmHg).*1
	4) Steng manometermanifoldens lavtrykksventil (Lo), og stans vakuumpumpen. (Behold denne tilstanden noen minutter for å sikre at manometernålen ikke svinger tilbake.)*2
	5) Fjern dekslene fra avstengingsventilen for væske og avstengingsventilen for gass.
	6) Drei væskeavstengingsventilens stang 90 grader mot klokken med sekskantnøkkel for å åpne ventilen.
	7) Koble påfyllingsslangen fra gassavstengingsventilens utløpsport, og deretter åpner du væske- og gassavstengingsventilene helt.
	8) Trekk til ventildeksler og utløpsportdeksler for væske- og gassavstengingsventilene med momentnøkkel med spesifisert tiltrekkingsmoment.


	6. Etterfylle kjølemedium
	1) Før påfylling kontrollerer du om sylinderen er tilkoblet en hevert. (Den skal være merket med "væskepåfyllingshevert tilkoblet" eller liknende.)


	Installere utendørsanlegget
	7. Røropplegg for kjølemedium
	1) Beskytt den åpne rørenden mot støv og fuktighet.
	2) Alle rørbøyer skal være så jevne som mulig. Bruk en rørbøyer til å bøye.
	1) Isolasjonsmateriale: Polyetylenskum Varmeoverføringsgrad: 0,041 til 0,052 W/mK (0,035 til 0,045 kcal/mh°C)
	Kjølemediegassrørets overflatetemperatur når maksimalt 110°C. Velg varmeisolasjonsmaterialer som tåler denne temperaturen.
	2) Sørg for å isolere både gass- og væskerørene, og bruk de isolasjonsdimensjoner som er angitt under.

	Gasside
	Væskeside
	Varmeisolasjon for gassrør
	Varmeisolasjon for væskerør
	YD 9,5 mm
	YD 6,4 mm
	ID 12-15 mm
	ID 8-10 mm
	Minimum bøyeradius
	Tykkelse min. 10 mm
	30 mm eller mer
	Tykkelse 0,8 mm (C1220T-O)
	3) Bruk separate varmeisolasjonsrør for gass- og væskerør.



	Standby-strømsparing
	1) Kontroller at hovedstrømtilførselen er slått av. Slå den av hvis den ikke er slått av.
	2) Ta av dekselet på avstengingsventilen.
	3) Koble fra selektivt koblingsstykke for standby-strømsparing.
	4) Slå på hovedstrømtilførselen.

	Utpumping
	1) Fjern ventildekselet fra avstengingsventilen for væske og avstengingsventilen for gass.
	2) Utfør tvungen kjøledrift.
	3) Etter 5 til 10 minutter stenger du væskeavstengingsventilen med en sekskantnøkkel.
	4) Etter 2 til 3 minutter stenger du gassavstengingsventilen og stanser tvungen kjøledrift.
	Tvungen kjøledrift
	1) Trykk på MODUS-velgeren, og velg kjølemodus.
	2) Trykk på PÅ/AV-knappen for å slå på systemet.
	3) Trykk på TEMP-knappen og MODUS-velgeren samtidig.
	4) Trykk to ganger på MODUS-velgeren. ( vises, og anlegget går over i prøvekjøringsmodus.)


	Ledningsopplegg
	1) Fjern isolasjonen fra ledningen (20 mm).
	2) Koble ledningene mellom innendørs- og utendørsanleggene slik at kontaktpunktnumrene stemmer overens. Trekk kontaktskruene godt til. Vi anbefaler at du bruker en flatbladet skrutrekker for å trekke til skruene. Skruene er pakket sammen med rekke...
	Ledningsopplegg
	3) Trekk i ledningen, og kontroller at den ikke løsner. Fest deretter ledningen med en ledningsklemme.


	Prøvekjøring og testing
	1. Prøvekjøring og testing
	1-1 Mål tilførselsspenningen, og påse at den ligger innenfor spesifisert område.
	1-2 Prøvekjøring skal foretas i enten kjøle- eller oppvarmingsmodus.
	1) Prøvekjøring kan kobles ut i begge modi, avhengig av romtemperaturen.
	2) Når prøvekjøringen er fullført, stiller du temperaturen på et normalt nivå (26°C til 28°C i kjølemodus, 20°C til 24°C i oppvarmingsmodus).
	3) Som en beskyttelse hindrer systemet ny start i 3 minutter etter at det er slått av.

	1-3 Utfør prøvekjøringen i overensstemmelse med driftshåndboken for å sikre at alle funksjoner og deler, f.eks. lamellbevegelse, fungerer riktig.

	2. Testpunkt
	Testpunkt
	Symptom
	Kontroller følgende


