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Forsiktighetsatgarder

+ De sakerhetsforeskrifter som anges nedan &r klassificerade som VARNING och FORSIKTIGT. De innehéller bada
viktig information om sakerhet. Folj alla séakerhetsforeskrifter, utan undantag.
« Forklaring av symbolerna VARNING och FORSIKTIGT

A VARNING ........... Om du inte féljer dessa instruktioner ordentligt kan det leda till kroppsskador eller dédsfall.

A FORSIKTIGT......Om du inte féljer dessa instruktioner ordentligt kan det leda till egendoms- eller kroppsskador,
vilka kan vara allvarliga beroende pa omstindigheterna.

» Sakerhetssymbolerna i den har handboken har féljande betydelser:

0 Folj instruktionerna. 9 Jorda enheten ordentligt. ® Gor aldrig detta.

« Efter att ha slutfort installationen genomfor du en provdrift for att sdka efter fel. Forklara for kunden hur
luftkonditioneraren fungerar och hur den ska skétas med hjalp av bruksanvisningen.

+ Lat leverantoren eller kvalificerad personal utféra installationen.
Forsok inte installera luftkonditioneraren pa egen hand. Felaktig installation kan orsaka vattenlacka, elektriska stotar eller eldsvada.

+ Installera luftkonditioneraren enligt instruktionerna i denna installationshandbok.
Felaktig installation kan orsaka vattenlacka, elektriska stotar eller eldsvada.

+ Anvand bara foreskrivna delar och tillbehér under installationen.
Om de foreskrivna delarna inte anvands kan det orsaka vattenlacka, elektriska stotar, eldsvada eller att enheten faller ned.

+ Installera luftkonditioneraren pa ett fundament som klarar av tyngden.
Ett otillrackligt fundament kan resultera i att utrustningen faller ned och orsakar kroppsskada.

+ Elarbete maste utforas i enlighet med relevanta lokala och nationella foreskrifter och enligt instruktionerna i den
har installationshandboken. Kontrollera att stromforsorjningen endast sker fran kalla som ar avsedd fér andamalet.
Otillracklig stromforsorjning och felaktigt utforande kan resultera i elektriska stotar eller eldsvada.

+ Anvand en kabel av lamplig langd.
Anvand inte skadade kablar eller en férlangningssladd, da detta kan leda till verhettning, elstétar eller brand.

+ Kontrollera att allt kablage ar ordentligt anslutet, att féreskrivna kablar anvands och att ingen belastning finns pa terminalanslutningar eller kablar.
Felaktig anslutning av kablarna kan leda till onormal hetta eller brand.

+ Vid koppling av stromforsorjningen samt anslutningen mellan inomhus- och utomhusenheter ska kablarna

placeras sa att locket till kopplingsboxen kan fastas ordentligt.
Felaktig placering av locket till kopplingsboxen kan orsaka elektriska stotar, eldsvada eller 6verhettade terminaler.

* Om koldmediumangor lacker ut under installationsarbetet ska omradet ventileras omedelbart. 0
Giftig gas kan produceras om kdldmediet kommer i kontakt med eld.

* Nar installationen ar fardig kontrollerar du om nagot kdldmedium lacker. 0
Giftig gas kan produceras om kdéldmediumangor lacker in i rummet och kommer i kontakt med en varmekalla, t.ex. en varmeflakt, ugn eller spis.

* Nar du installerar eller flyttar luftkonditioneringssystemet ska du vara noga med att témma kdéldmediumkretsen
sa att den ar Iuftfri och endast innehaller det angivna kéldmediet (R410A).
Om luft eller nagot annat fréammande @mne finns i kéldmediumkretsen uppstar en onormal tryckhéjning vilket kan orsaka skador pa utrustningen eller personskador.
» Under installation ska kéldmediumréren anslutas ordentligt innan kompressorn startas.
Om kéldmediumroren inte ar anslutna och stoppventilen &r 6ppen nar kompressorn kérs kommer luft att sugas in, vilket ger ett onormalt tryck
i kdldmediumkretsen och kan leda till skador pa utrustning eller personskador.
+ Vid nedpumpning ska kompressorn stoppas innan kéldmediumréren demonteras.
Om kompressorn fortfarande kors och stoppventilen &r 6ppen under nedpumpningen kommer luft att sugas in nar kéldmediumréren
demonteras, vilket ger ett onormalt tryck i kéldmediumkretsen och kan leda till skador pa utrustning eller personskador.
+ Se till att jorda luftkonditioneraren. 9

Jorda inte enheten till ett vattenrér, en askledare eller en jordledning for telefon. Dalig jordning kan leda till elektriska stétar.

* Installera en jordfelsbrytare.
Om en jordfelsbrytare saknas kan det leda till elektriska stotar eller eldsvada.

/\ FORSIKTIGT

« Installera inte luftkonditioneringsaggregatet dar det finns risk for att den utsatts for lackage av brandfarliga gaser. ®
Vid en lacka kan gas samlas nara luftkonditioneringsanlaggningen och leda till brandfara.
+ Fdlj instruktionerna i den har installationshandboken och installera draneringsroren for korrekt drénering.
Isolera sedan réren for att foérhindra kondens.
Felaktig installation av dréaneringsror kan orsaka vattenlackor och sakskador inomhus.
» Dra at kragmuttern med anvisad metod, till exempel med hjalp av en momentnyckel.
Om kragmuttern dras at for hart kan den spricka efter en langre tids anvandning och orsaka lackage av kdldmedium.
« Se till att vidta tillrackliga atgarder for att forhindra att utomhusenheten anvands som boplats for smadjur.
Smédjur som kommer i kontakt med strémférande komponenter kan orsaka fel, rokutveckling eller eldsvada. Ge kunden instruktioner om att halla omradet omkring enheten rent.
» Temperaturen for kdldmediumkretsen kommer att vara hdg, se darfor till att kopplingen mellan enheterna inte
kommer i narheten av kopparrér som inte ar varmeisolerade.
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Tillbehor

Tillbeh6ér som medféljer utomhusenheten:

(A) Installationshandbok 1

(C) Etikett for kéldmediumpafylining (B) Draneringsplugg (varmepumpmodell)

Contains fluorinated greenhouse gases covered
M by the Kyoto Protocol 1
[R41I0A] ©- kg

1
®=|:|kg Finns langst ned i férpackningen.

D+@= kg

(D) Flersprakig dekal med information om
fluorgaser som paverkar vaxthuseffekten

Att tanka pa vid val av placering

1) Valj en placering som ar tillrackligt stabil for att klara av enhetens vikt och vibration och dar driftsbullret inte forstarks.

2) Valj en plats dar varmluften och driftsbullret fran enheten inte stér grannarna.

3) Undvik platser i narheten av sovrum och dylikt sa att driftsbullret inte orsakar stérningar.

4) Det maste finnas tillrackligt mycket plats for att bara in och ut enheten.

5) Det maste finnas tillrackligt mycket plats for luften att cirkulera och luftintaget och luftutblaset far inte blockeras.

6) Platsen maste vara fri fran mojliga l1ackor av lattanténdlig gas.

7) Installera enheter, strdmsladdar och kablar mellan enheter minst 3 meter fran TV- och radioapparater. Detta forhindrar storning
och brus. (Brus kan uppsta aven om avstandet ar 6ver 3 meter, beroende pa radiovagorna.)

8) | kustomraden eller andra platser med en saltbemangd miljé kan rost férkorta luftkonditionerarens livslangd.

9) Eftersom utomhusenheten avger vatten far inget som ska skyddas fran fukt placeras under enheten.

OBS!
Kan inte installeras hdngande fran taket eller staplat pa annan enhet.

/\ FORSIKTIGT

Om du anvander luftkonditioneringsanlaggningen nar den omgivande utomhustemperaturen ar lag maste du félja nedanstaende

instruktioner.

+ For att forhindra att den utsatts for blast installerar du utomhusenheten med insuget mot vaggen.

* Installera aldrig utomhusenheten sa att sidan med insuget blir direkt utsatt for blast.

* Virekommenderar att du installerar en avskarmningsplat pa den sida av utomhusenheten dar luftutloppet finns for att férhindra
att det utsatts for blast.

» | omraden med kraftiga snofall ska en plats dar snon inte paverkar enheten véljas for installationen.

Ordna ett stort skyddande tak.
Ordna en stallning.

Installera enheten tillrackligt hogt fran marken for att férhindra att den técks av sno.
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Utomhusenhet Installationsritningar

1 Pa platser med dalig drénering bor du anvanda
fundament fér utomhusenheten. Justera stativet tills
enheten star plant. Annars kan vattenlackage eller
ansamling av vatten uppsta.

2 (Centrum for stativbulthalen)
(Fran enhetens sida)

4 Anvand stativbultar eller vajrar nar det finns risk att
enheten kan valta.

5 Lamna utrymme for rérarbeten och elektriska arbeten.
6 Linda isoleringsroret med tejp hela vagen.

10

S
— 6
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FORSIKTIGT
**Ange rorlangden fran 1,5 m till 20 m.

250 mm fran vaggen
Stoppventilskydd
Enhet: mm

HEsvenska



B S3 hir tar du bort stoppventilens skydd.

+ Ta bort skruven pa stoppventilens skydd.

« Avladgsna metallocket genom att féra det nedat.

B Sa har faster du stoppventilens skydd.

* Forin den 6vre delen av stoppventilens skydd i utomhusenheten.
+ Dra at skruvarna.

Maximal tillaten 1angd 20 m

* Minsta tillaten langd 1,5m
Maximal tillaten hojd 15m

* Extra kéldmedium kravs for 20 g/m
kdldmediumrér som ar langre én 10 m
Gasror Ytterdiameter 9,5 mm
Vatskeror Ytterdiameter 6,4 mm

*  Se till att anvanda ratt mangd extra kéldmedium.
Annars kan enhetens prestanda forsamras.

** Foreslagen minsta rorlangd ar 1,5 m for att undvika vibrationer och buller fran utomhusenheten. (Mekaniskt buller och vibrationer

kan uppsta, beroende pa hur enheten ar installerad och vilken miljé den anvands i.)
Vid anslutning av FVXG-inomhusenheten bor den kortaste rérlangden inte vara mindre an 2,5 m.

Installationsriktlinjer

* Om det finns en vagg eller nagot annat hinder som ar i vagen for utomhusenhetens luftintag eller utblas foljer du riktlinjerna

for installation nedan.

* For alla installationer nedan ska vagghojden pa utloppssidan vara 1 200 mm eller mindre.

Viagg pa ena sidan Viagg pa tva sidor

>100

Sett fran sidan Sett uppifran

Vagg pa tre sidor

I>150

>5(‘)k@ [>3oo

2

7
Enhet: mm

Sett uppifran

Forsiktighetsatgarder vid installation

» Kontrollera att installationsfundamentet ar tilirackligt starkt och i vag, sa att enheten inte kommer att orsaka driftsvibrationer eller

buller efter installationen.

+ Fast enheten sakert med hjalp av férankringsbultar enligt fundamentritningen. (Forbered 4 uppsattningar med en M8- eller

M10-férankringsbultar, brickor och muttrar som alla finns tillgangliga p4 marknaden.)
* Det basta ar att skruva in férankringsbultarna tills de nar 20 mm &ver fundamentets yta.

L S
AN/
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Installation av utomhusenhet

1.

2,

A

Installera utomhusenheten

1) Vid installation av utomhusenheten, se "Att tdnka pa vid val av placering" och "Installationsritningar for utomhusenheten".
2) Folj procedurerna nedan om draneringsarbete kravs.

Dranering

1) Anvand avtappningspluggen vid dranering.

2) Om avtappningspluggen técks av ett fundament eller av golvet placerar du ytterligare fundament som &r minst 30 mm
héga under utomhusenhetens ben.

3) | kalla omraden ska du inte anvanda en draneringsslang for utomhusenheten.
(Annars kan draneringsvattnet frysa, vilket minskar varmeférmagan.)

1

— 1 Draneringsport
2 5 2 Bottenram
3 3 Avtappningsplugg
4 4  Slang (finns i butik, innerdiameter 16 mm)

Flansa rorandan

1) Kapa anden av roéret med en roérkapare.

2) Ta bort grader med den kapade &nden nedat sa att flisor inte kommer in i roret.
3) Satt kragmuttern pa roret.

4) Flansa roret.

5) Kontrollera att flansningen ar ratt utford.

IEII 1 Kapa i exakt rat vinkel.

LN 2 Tabort grader

Flans
Satt det i exakt det lage som visas nedan.

yA
Z% Stans

Flansverktyg for R410A Vanligt flansverktyg
Kroktyp Kroktyp (Rigid-typ) Vingmuttertyp
(Imperial-typ)
A 0-0,5 mm 1,0-1,5 mm 1,5-2,0 mm
Kontrollera

1 Flansningens inre yta maste vara felfri.

1 2 2  Rorets ande maste vara jamnt flansad i en perfekt cirkel.
3 3 Kontrollera att kragmuttern sitter ratt.
VARNING

Anvand ingen mineralolja pa den flansade delen.

Se till att ingen mineralolja kommer in i systemet, eftersom enhetens drifttid da forkortas.

Anvand aldrig rér som anvants vid tidigare installationer. Anvand bara delar som medféljer enheten.
For att garantera lang drifttid ska du aldrig installera en tork med denna R410A-enhet.
Torkningsmaterialet kan I6sas upp och skada systemet.

Ofullstandig flansning kan medféra lackage av kéldmediumangor.

HEsvenska



4. Ror for koldmedium
/\ FORSIKTIGT

» Anvand kragkopplingsmuttern som ar fast pa huvudenheten. (For att férhindra sprickor i kragmuttern efter lang tids
anvandning.)

Sétt lite kylmaskinolja enbart pa kragmutterns inre yta for att forhindra att gas lacker ut. (Anvand kylolja fér R410A.)
Anvand momentnycklar nar du drar at kragmuttrarna for att undvika skador pa kragmuttrarna samt gaslackor.

Passa in mitten for bada flansarna och dra at kragmuttern 3 eller 4 varv fér hand. Dra sedan at dem helt med momentnycklarna.
[Smbrj]

Anvand ingen kylmaskinolja pa den yttre ytan
2 Kragkopplingsmutter

3 Anvand ingen kylmaskinolja pa kragmuttern.
Undvik att dra at for hart

4 Anvand kylmaskinolja pa kragmutterns inre yta

Atdragningsmoment fér kragmutter

Gassidan Vatskesidans
3/8-tum 1/4-tum
32,7~39,9Nm 14,2~17,2 N'm
(333-407 kgf-cm) (144-175 kgf-cm)

Atdragningsmoment fér ventilkapan

Gassidan Vatskesidans
3/8-tum 1/4-tum
21,6~27,4 N'm 21,6~27,4 Nm
(220-280 kgf-cm) (220-280 kgf-cm)
Atdragningsmoment 10,8~14,7 N m
for utloppsporten (110-150 kgf-cm)

HEsvenska



Installation av utomhusenhet

5. Luftning och kontroll av gaslackor

/A VARNING

+ Nar rordragningen ar slutférd maste du tomma systemet pa luft och kontrollera att inga gaslackor finns.

« Tillfér inga andra @mnen an det angivna kylmedlet (R410A) i kylsystemet.

+ Om kylmedlet lacker ut i gasform ska rummet vadras ut sa fort och s& mycket som mgjligt.

* R410A ska, precis som andra kdldmedium, alltid atervinnas och aldrig slappas ut direkt i miljon.

» Anvand endast vakuumpump avsedd fér R410A. Om du anvander samma vakuumpump for olika kéldmedium kan du skada
vakuumpumpen eller enheten.

+ Om du fyller pa ytterligare kdldmedium ska du lufta kéldmediumréren och inomhusenheten med

e

» Anvand en sexkantsnyckel (4 mm) till stoppventilen.
+ Alla skarvar mellan kéldmediumréren bor dras at med ratt viidmoment med en momentnyckel.

n vakuumpump fore pafyliningen.

1 Tryckméatare 7  Hogtrycksventil

2 Tryckmatare 8  Ventilkapor

3 Matanslutning 9  Vatskestoppventil
4  Lagtrycksventil 10 Gas, stoppventil
5  Pafyliningsslang 11 Serviceport

6  Vakuumpump

1)

Anslut den utskjutande delen av pafyliningsslangen (som kommer fran matanslutningen) till utloppsporten pa stoppventilen fér
gasen.

¢

2) Oppna matanslutningens lagtrycksventil (Lo) och sting hégtrycksventilen helt (Hi).
(Hogtrycksventilen behéver darefter inte anvandas mer.)
‘ 3) Utfér vakuumpumpningen och kontrollera att tryckmataren visar —0,1 MPa (—76 cmHg)*1.
4) Stang lagtrycksventilen (Lo) pa matanslutningen och stadng av vakuumpumpen.
(Vanta ett par minuter i detta lage for att kontrollera att tryckmatarens visare inte gar tillbaka.)*2
‘ 5) Ta bort kdporna fran stoppventilerna for vatska och gas.
6) Oppna stoppventilen fér vatska genom att vrida stdngen 90 grader moturs med hjalp av en sexkantsnyckel.
Stang den efter 5 sekunder och kontrollera om det finns nagon gaslacka.
Med hjalp av tvalvatten kan du kontrollera att inga gaslackor finns vid inomhusenhetens flans samt utomhusenhetens flans
och stangen ventilstangerna.
Nar du ar fardig torkar du bort allt tvalvatten.
7) Koppla bort pafyliningsslangen fran utloppsporten pa stoppventilen fér gasen och éppna sedan stoppventilerna for vatska och
gas helt.
(Forsok inte vrida stangen pa ventilen forbi stopplaget.)
8) Dra at ventilkdporna och utloppsportens lock pa stoppventilerna fér gas och vatska med ratt viidmoment med en momentnyckel.
*1. Roérlangd och tid som vakuumpumpen ska koras.
Rorlangd Upp till 15 m Over 15 m
Kortid Minst 10 minuter. Inte mindre an 15 minuter.

*2. Om visaren pa tryckmataren gar tillbaka kan kylmedlet innehalla vatten, eller sa kan det finnas en 16s koppling mellan réren.
Kontrollera alla kopplingar och dra at de muttrar som behdvs, upprepa darefter steg 2 till 4.
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6. Fylla pa kéldmedium

Kontrollera vilken typ av kéldmedium som ska anvandas (anges pa namnplaten).

Sakerhetsforeskrifter for pafylining av R410A

Fyll pa fran vatskeroret i vatskeform.

Det ar ett blandat kéldmedium sa pafylining i gasform kan forandra kylmedlets sammansattning och férhindra normal drift.

1) Fore pafylining ska du kontrollera om cylindern har en sifon ansluten. (Det bér da sta ungefar "sifon for vatskepafylining

ansluten".)
Fylla pa en cylinder med ansluten sifon Fylla pa andra cylindrar
Stall cylindern uppratt vid pafylining. Vand cylindern upp och ned vid pafyllining.

Det finns ett sifonrér pa insidan sa cylindern
behdver inte vara upp och ned for att fyllas
med vatska.

» Anvand R410A-verktygen for att uppratthalla trycket och forhindra att frammande féremal kommer in i systemet.

Viktig information om det kéldmedium som anvénds

Denna produkt innehaller fluorerade vaxthusgaser som omfattas av Kyotoavtalet. Lat inte gaserna komma ut i atmosfaren.
Kéldmediumtyp: R410A

GWP" varde: 1975 () GWP = Vixthuseffektpaverkan (Global Warming Potential)

Fyll i med permanent black:

m @D produktens fabrikspafyllda kéldmedium

m @ ytterligare pafyllt kldmedium

| + total mangd kéldmedium

pa etiketten fér mangd kéldmedium som medfdljer produkten.

Den ifyllda etiketten ska sattas i anslutning till produktens pafyliningsport (t.ex. pa insidan av stoppventilluckan).

- Contains fluorinated greenhouse gases covered | 4
by the Kyoto Protocol

@= g,
® ®@= kg | ,
@
| E @+@= | | 9 ,
|

produktens fabrikspafyllda kéldmedium: Se enhetens namnplat
ytterligare pafyllt kéldmedium

total mangd kéldmedium

Innehaller fluorerade vaxthusgaser som omfattas av Kyotoavtalet
utomhusenhet

kéldmediumcylinder och pafyliningsror

[>T &) B A o R S

OBS!

Nationell implementering av EU-regler om vissa fluorgaser som paverkar vaxthuseffekten kan krava att motsvarande officiellt
nationellt sprak anvands. Darfér medféljer en flersprakig dekal med information om fluorgaser som paverkar vaxthuseffekten.
Instruktioner for att fasta dekalen finns pa dess baksida.

HEsvenska



Installation av utomhusenhet

7. Anslutning av koldmediumror
7-1 Varning vid rérhantering

4

Anvand en rorbdjare.

Regn

Se till att satta en kapa over.

Om ingen flanskapa finns tillganglig kan du tacka flanséppningen
med tejp som skydd mot smuts och vatten.

Véagg

1) Skydda rérets 6ppna ande fran damm och fukt.
2) Alla rorbojar bor utféras sa forsiktigt som majligt.

7-2 Val av koppar och material for varmeisolering

Tank pa foljande nar du anvander anslutningar och rér av koppar som du képt i butik:
1) Isoleringsmaterial: Polyetenskum

2) Var noga med att isolera roren for bade gas och vatska samt att anvanda de isolerings-
dimensioner som anges nedan.

Varmedverforingsvarde: 0,041 till 0,052 W/mK (0,035 till 0,045 kcal/mh°C)
Kylgasrorets temperatur kan uppga till max 110°C.
Valj ett varmeisolerande material som klarar av denna temperatur.

1 Koppling mellan enheterna

Gasror

2
3 Vatskeror
4

Isolering gasroér

5

Isolering vatskeror
6 Tejp

7  Draneringsslang

Gassidan

Vatskesidans

Varmeisolering
gasror

Varmeisolering
vatskeror

Ytterdiameter
9,5 mm

Ytterdiameter
6,4 mm

Innerdiameter
12-15 mm

Innerdiameter
8-10 mm

Minsta radie pa bojen

Tjocklek minst 10 mm

30 mm eller mer

Tjocklek 0,8 mm (C1220T-O)

3) Anvand separata varmeisoleringsror for gasroér och véatskeror.

HEsvenska



Spara el pa standby-lage

| standby-laget stings strommen till utomhusenheten av och inomhusenheten stélls i standby-lage,
vilket minskar aggregatets stromférbrukning.

/\ FORSIKTIGT

¢ Standby-ldget kan inte anvdndas for andra modeller dn de angivna.

B Procedur for aktivering av standby-lage

1) Kontrollera att huvudstrémmen ar avstangd. Stang av den om den
inte ar avstangd.

2) Ta bort stoppventilskyddet.

3) Koppla fran valjarkontakten for standby-lage.

4) Satt pa huvudstrémmen.

1 Standby-lage AV.
2 Standby-lage PA.

Standby-laget ar avstangt vid leverans.

/\ FORSIKTIGT

* Innan du ansluter eller kopplar fran valjarkontakten for standby-lage ska du kontrollera att huvudstrommen ar avstangd.
 Valjarkontakten for standby-lage krdvs om en annan inomhusenhet an de ovan angivna ar ansluten.

HMsvenska 10



Tomningsdrift

Som skydd for miljon bor du tomma systemet nar du flyttar eller gor dig av med enheten.

1) Ta bort ventillocket fran stoppventilerna for vatska och gas.

2) Genomfor tvingad kylning.

3) Sténg stoppventilen for vatska med en sexkantsnyckel efter 5-10 minuter.

4) Stang stoppventilen for gas efter 2 till 3 minuter och avbryt den tvingade kylningen.

1 Vatskestoppventil 4  Sexkantsnyckel
2  Gas, stoppventil 5 Stang
3 Serviceport 6  Ventilkapa

Tvingad kylningsdrift

/\ FORSIKTIGT

B Med inomhusenhetens AV/PA-knapp
Tryck pa inomhusenhetens start/stopp-knapp i minst 5 sekunder. (Driften startar.)
» Tvingad kyldrift stannar automatiskt efter ca 15 minuter.
Du kan avbryta en testkérning genom att trycka pa inomhusenhetens start/stopp-knapp.

Bl Med inomhusenhetens fjarrkontroll

1) Tryck pa lagesvaljarknappen (MODE) och valj kylningslage. _, 1
2) Tryck pa knappen "ON/OFF" for att starta systemet. Fwﬂ)‘@)g@

)
3) Tryck pa bade "TEMP"-knappen och "MODE"-knappen samtidigt. i
4) Tryck tva ganger pa knappen "MODE". ( 7~ visas och enheten dvergar till
testkorningslage.)
+ Testdrift stannar automatiskt efter cirka 30 minuter. Tryck pa knappen

"ON/OFF" om du vill avsluta provdriften.

B Anvidnda utomhusenhetens brytare for tvingad kyldrift
(med funktionen for standby-elbesparing avstiangd)
Tryck pa "£2" (SW1) med en skruvmejsel. (Driften startar.)
» Tvingad kyldrift stannar automatiskt efter ca 15 minuter.

Du kan avbryta en testkdrning genom att trycka pa knappen for tvingad drift Valjarkontakten for standby-lage
(SW1). anvands (med funktionen for
standby-elbesparing avstangd)
1 Kopplingsplint for spanningskalla
2 Skruvmejsel
3 Tryck har

+ Vidror inte kopplingsplinten nar du trycker pa brytaren. Kopplingsplintens hdgspanning kan orsaka elektriska stotar.
» Nar du stangt stoppventilen for vatska ska stoppventilen for gas stangas inom 3 minuter varefter den tvingade driften ska stoppas.
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Elektriska anslutningar

VAN

VARNING

Anvand inte skadade kablar, foérlangningsladdar eller stjarnkopplingar eftersom de kan orsaka 6verhettning, elektriska stétar
eller eldsvada.

Anvand inga lokalt inférskaffade komponenter inuti produkten. (Dra inte strém till draneringspumpen eller nagot annat fran
kopplingsplinten.) Det kan leda till elektriska Gverslag eller eldsvada.

Installera en jordfelsbrytare. (En som kan hantera hdgre 6vertoner.)

(Enheten anvander en inverterare, vilket innebar att en jordfelsbrytare som kan hantera 6vertoner maste anvandas for att
undvika fel pa sjalva jordfelsbrytaren.)

Anvand en huvudbrytare med minst 3 mm mellan kontaktpunkterna.

Anslut inte strdmsladden till inomhusenheten. Det kan leda till elektriska 6verslag eller eldsvada.

+ Séatt inte pa skyddsbrytaren forran allt arbete ar slutfort.
1) Skala isoleringen fran kabeln (20 mm).
2) Anslut anslutningskablarna mellan inomhus- och utomhusenheter sa att plintnumren stdmmer éverens. Dra at plintskruvarna

B W NN -

ordentligt. Vi rekommenderar du drar at skruvarna med en platt skruvmejsel. Skruvarna finns i samma férpackning som
kopplingsplinten.

1 4 1 Fast kablarna ordentligt med skruvarna pa

Irg] kopplingsplinten.

2 ML A 5 2 Om kabeln &r langre &n 10 m ska du anvanda kabel
med traddiametern 2,0 mm.

Inomhusenhet

Utomhusenhet

Anvand kablar med diameter 2,0 mm
Sakerhetsbrytare 10A
Jordfelsbrytare

Stromfoérsorjning 50 Hz 220-240V
Jord

HO5RN

1|
©
© ® N oA W

Kopplingsplint for spanningskalla

Forma kablarna sa att serviceluckan och kapan for stoppventilen gar att stanga
Anvand specificerad kabeltyp och anslut den ordentligt.

Fast klamman ordentligt sa att tradandarna inte belastas utifran.

HMsvenska 12



Elektriska anslutningar

Féljande maste beaktas nar stromférsorjningen kopplas in.

Sakerhetsforeskrifter for stromkablar.

Anvand en rund kontakt for anslutning till stromforsérjningens terminalkort. Om detta ar absolut omdjligt ska féljande instruktioner
foljas:

Placera den runda krympterminalen pa kablarna upp till den tackta delen och fast pa plats.

1 Rund kontakt 1
2 Delad kabel 2
/\ FORSIKTIGT

» Gor en 6gla nar du ansluter kablarna till plinten med en enskild karnkabel.
Slarv med anslutningen kan orsaka varmeutveckling och eldsvada.

O 3 X 4

Skala kabel vid kopplingsplint

Skala kabelanden hit.

Om du skalar langre kan det orsaka elektriska stotar eller 1ackage.
Bra

Fel

X O N =

3) Drai kabeln och kontrollera att den inte lossnar. Fast sedan kabeln med ett kabelstopp.
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Provdrift och tester

1. Provdrift och tester

1-1 Mat inspanningen och kontrollera att den haller sig inom angivet intervall.

1-2 Provdrift bor ske i driftldget kylning eller uppvarmning.

+ Valj den lagsta programmerbara temperaturen i kylningslaget, valj den hégsta programmerbara temperaturen

i uppvarmningslaget.

1) Provdriften kan slas av i bagge lagena, beroende pa rumstemperaturen.
2) Nar provdriften ar klar stéller du in temperaturen pa en normal niva (26°C till 28°C i kylningslage och 20°C till 24°C

i uppvarmningslage).

3) Av sdkerhetsskal stanger systemet av mojligheten till aterstart i 3 minuter efter att det stangts av.

1-3 Genomfor testerna enligt anvandarhandboken for att se till att alla funktioner och delar, som jalusiets

rorlighet, fungerar som de ska.

« Luftkonditioneringsanlaggningen har en viss stromférbrukning dven i standby-lage. Om systemet inte ska
anvandas pa ett tag efter installationen kan du stdnga av strombrytaren for att undvika onédig stromférbrukning.
» Om strombrytaren slas av och stanger av strémmen till luftkonditioneringsanlaggningen kommer systemet
att aterga till det ursprungliga driftiaget nar strombrytaren slas pa igen.

2. Kontrollera foljande

Kontrollera foljande Symptom Kontrollera
Att inomhusenheten och utomhusenheten &r ordenligt monterade pa stabil I .
Fall, vibrationer, oljud
grund.
Att ingen kylgas lacker ut. Ofulistandig kylnings-/
uppvarmningsfunktion
Att réren ff)r k}/lgas: och kéldmedium samt férlangningsslangar fér dranering Vattenlickor
inomhus ar varmeisolerade.
Att draneringen ar ratt installerad. Vattenlackor
Att systemet ar ordentligt jordat. Spannlpgsfall eller
krypstrommar
Att angivna kablar anvands for kabelanslutningar mellan enheter. Inqen funktion eller
bréannskador
Att luftintag och utblas fér inomhus- och utomhusenheten har fri _— .
. Ofullstandig kylnings-/
luftstromning. uppvarmningsfunktion
Stoppventilerna ar 6ppnade. PP 9
Att inomhusenheten tar emot kommandon fran fjarrkontrollen. Fungerar inte
Bsvenska 14
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	Försiktighetsåtgärder
	Tillbehör
	Att tänka på vid val av placering
	1) Välj en placering som är tillräckligt stabil för att klara av enhetens vikt och vibration och där driftsbullret inte förstärks.
	2) Välj en plats där varmluften och driftsbullret från enheten inte stör grannarna.
	3) Undvik platser i närheten av sovrum och dylikt så att driftsbullret inte orsakar störningar.
	4) Det måste finnas tillräckligt mycket plats för att bära in och ut enheten.
	5) Det måste finnas tillräckligt mycket plats för luften att cirkulera och luftintaget och luftutblåset får inte blockeras.
	6) Platsen måste vara fri från möjliga läckor av lättantändlig gas.
	7) Installera enheter, strömsladdar och kablar mellan enheter minst 3 meter från TV- och radioapparater. Detta förhindrar störning och brus. (Brus kan uppstå även om avståndet är över 3 meter, beroende på radiovågorna.)
	8) I kustområden eller andra platser med en saltbemängd miljö kan rost förkorta luftkonditionerarens livslängd.
	9) Eftersom utomhusenheten avger vatten får inget som ska skyddas från fukt placeras under enheten.

	Utomhusenhet Installationsritningar
	Installationsriktlinjer
	Försiktighetsåtgärder vid installation
	Installation av utomhusenhet
	1. Installera utomhusenheten
	1) Vid installation av utomhusenheten, se "Att tänka på vid val av placering" och "Installationsritningar för utomhusenheten".
	2) Följ procedurerna nedan om dräneringsarbete krävs.

	2. Dränering
	1) Använd avtappningspluggen vid dränering.
	2) Om avtappningspluggen täcks av ett fundament eller av golvet placerar du ytterligare fundament som är minst 30 mm höga under utomhusenhetens ben.
	3) I kalla områden ska du inte använda en dräneringsslang för utomhusenheten. (Annars kan dräneringsvattnet frysa, vilket minskar värmeförmågan.)

	3. Flänsa rörändan
	1) Kapa änden av röret med en rörkapare.
	2) Ta bort grader med den kapade änden nedåt så att flisor inte kommer in i röret.
	3) Sätt kragmuttern på röret.
	4) Flänsa röret.
	5) Kontrollera att flänsningen är rätt utförd.

	4. Rör för köldmedium
	Installation av utomhusenhet
	5. Luftning och kontroll av gasläckor
	1) Anslut den utskjutande delen av påfyllningsslangen (som kommer från mätanslutningen) till utloppsporten på stoppventilen för gasen.
	2) Öppna mätanslutningens lågtrycksventil (Lo) och stäng högtrycksventilen helt (Hi). (Högtrycksventilen behöver därefter inte användas mer.)
	3) Utför vakuumpumpningen och kontrollera att tryckmätaren visar –0,1 MPa (–76 cmHg)*1.
	4) Stäng lågtrycksventilen (Lo) på mätanslutningen och stäng av vakuumpumpen. (Vänta ett par minuter i detta läge för att kontrollera att tryckmätarens visare inte går tillbaka.)*2
	5) Ta bort kåporna från stoppventilerna för vätska och gas.
	6) Öppna stoppventilen för vätska genom att vrida stången 90 grader moturs med hjälp av en sexkantsnyckel.
	7) Koppla bort påfyllningsslangen från utloppsporten på stoppventilen för gasen och öppna sedan stoppventilerna för vätska och gas helt.
	8) Dra åt ventilkåporna och utloppsportens lock på stoppventilerna för gas och vätska med rätt vridmoment med en momentnyckel.


	6. Fylla på köldmedium
	1) Före påfyllning ska du kontrollera om cylindern har en sifon ansluten. (Det bör då stå ungefär "sifon för vätskepåfyllning ansluten".)


	Installation av utomhusenhet
	7. Anslutning av köldmediumrör
	1) Skydda rörets öppna ände från damm och fukt.
	2) Alla rörböjar bör utföras så försiktigt som möjligt. Använd en rörböjare.
	1) Isoleringsmaterial: Polyetenskum Värmeöverföringsvärde: 0,041 till 0,052 W/mK (0,035 till 0,045 kcal/mh°C)
	Kylgasrörets temperatur kan uppgå till max 110°C. Välj ett värmeisolerande material som klarar av denna temperatur.
	2) Var noga med att isolera rören för både gas och vätska samt att använda de isoleringsdimensioner som anges nedan.

	Gassidan
	Vätskesidans
	Värmeisolering gasrör
	Värmeisolering vätskerör
	Ytterdiameter 9,5 mm
	Ytterdiameter 6,4 mm
	Innerdiameter 12-15 mm
	Innerdiameter 8-10 mm
	Minsta radie på böjen
	Tjocklek minst 10 mm
	30 mm eller mer
	Tjocklek 0,8 mm (C1220T-O)
	3) Använd separata värmeisoleringsrör för gasrör och vätskerör.



	Spara el på standby-läge
	1) Kontrollera att huvudströmmen är avstängd. Stäng av den om den inte är avstängd.
	2) Ta bort stoppventilskyddet.
	3) Koppla från väljarkontakten för standby-läge.
	4) Sätt på huvudströmmen.

	Tömningsdrift
	1) Ta bort ventillocket från stoppventilerna för vätska och gas.
	2) Genomför tvingad kylning.
	3) Stäng stoppventilen för vätska med en sexkantsnyckel efter 5–10 minuter.
	4) Stäng stoppventilen för gas efter 2 till 3 minuter och avbryt den tvingade kylningen.
	Tvingad kylningsdrift
	1) Tryck på lägesväljarknappen (MODE) och välj kylningsläge.
	2) Tryck på knappen "ON/OFF" för att starta systemet.
	3) Tryck på både "TEMP"-knappen och "MODE"-knappen samtidigt.
	4) Tryck två gånger på knappen "MODE". ( visas och enheten övergår till testkörningsläge.)


	Elektriska anslutningar
	1) Skala isoleringen från kabeln (20 mm).
	2) Anslut anslutningskablarna mellan inomhus- och utomhusenheter så att plintnumren stämmer överens. Dra åt plintskruvarna ordentligt. Vi rekommenderar du drar åt skruvarna med en platt skruvmejsel. Skruvarna finns i samma förpackning som koppl...
	Elektriska anslutningar
	3) Dra i kabeln och kontrollera att den inte lossnar. Fäst sedan kabeln med ett kabelstopp.


	Provdrift och tester
	1. Provdrift och tester
	1-1 Mät inspänningen och kontrollera att den håller sig inom angivet intervall.
	1-2 Provdrift bör ske i driftläget kylning eller uppvärmning.
	1) Provdriften kan slås av i bägge lägena, beroende på rumstemperaturen.
	2) När provdriften är klar ställer du in temperaturen på en normal nivå (26°C till 28°C i kylningsläge och 20°C till 24°C i uppvärmningsläge).
	3) Av säkerhetsskäl stänger systemet av möjligheten till återstart i 3 minuter efter att det stängts av.

	1-3 Genomför testerna enligt användarhandboken för att se till att alla funktioner och delar, som jalusiets rörlighet, fungerar som de ska.

	2. Kontrollera följande
	Kontrollera följande
	Symptom
	Kontrollera


