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Giivenlik Onlemleri

+ Burada aciklanan énlemler, UYARILAR ve IKAZLAR olarak siniflandinimaktadir. Her ikisi de givenlikle ilgili
onemli bilgiler icerir. Butin 6nlemlere mutlaka uymaya dikkat ediniz.
* UYARILAR ve IKAZLAR ifadelerinin anlami

AUYARILAR ..... Bu talimatlara tam anlamiyla uymamak, yaralanma veya can kaybina neden olabilir.

A IKAZLAR....... Bu talimatlara tam anlamiyla uymamak, duruma bagh olarak ciddi sonuclar dogurabilecek mal
hasarn veya yaralanmaya neden olabilir.

* Bu kilavuzda goOsterilen givenlik isaretleri asagidaki anlamlara sahiptir:

oBu talimatlara kesinlikle uyun. gKesinIikle bir toprak baglantisi kurun. ®Asla denemeyin.

* Montaji tamamladiktan sonra, hatalara karsi kontrol icin bir deneme calismasi gerceklestirin ve musteriye
kullanma kilavuzu yardimiyla klimanin kullanimi ve bakimi hakkinda bilgi verin.

* Montaj islemini, bayiniz veya yetkili personelin yapmasini isteyin.
Klimay! kendi basiniza monte etmeye calismayin. Yanlis montaj su sizintisi, elektrik carpmasi veya yangina neden olabilir.
* Klimayl bu montaj kilavuzunda yer alan talimatlara uygun olarak monte edin.
Yanlis montaj su sizintisi, elektrik carpmasi veya yangina neden olabilir.
* Montaj islemi icin sadece belirtilen aksesuarlar ve parcalarn kullanin.
Belirtilen parcalarin kullaniimamasi halinde, unitenin dismesi, su sizintisi, elektrik carpmasi veya yangin gibi riskler mevcuttur.
» Klima cihazini Unitenin agirhgini tasiyabilecek saglam bir temel tGzerine monte edin.
Yetersiz dayanma gucune sahip bir temel, ekipmanin dismesi sonucu yaralanmaya neden olabilir.
» Elektrik igleri, ilgili yerel ve ulusal dizenlemelere ve bu montaj kilavuzundaki talimatlara uygun olarak
yapilimaldir. Kesinlikle ayri bir gic kaynagi devresi kullanin.
Yetersiz gu¢ devresi kapasitesi ve uygun olmayan iscilik, elektrik garpmasi veya yangina neden olabilir.
* Yeterli uzunlukta bir kablo kullanin.
Dagilmis kablolar veya uzatma kablosu kullanmayin; aksi halde asir 1sinma, elektrik carpmasi veya yangin ortaya cikabilir.
* Tum kablolarin saglam baglanmis olmasina, belirtilen kablolarin kullanilmasina ve uc baglantilan veya
kablolar Uzerinde yuk olmamasina dikkat edin.
Baglantilarin yanlis yapilmasi veya kablolarin gerektigi gibi baglanmamasi, asiri i1si birikmesine veya yangina neden olabilir.
» Guc kaynagi kablosunu cekerken ve ic ve dis uniteler arasindaki kablolari baglarken, kablolarn kontrol
kutusunun kapag! sikica kapali olacak sekilde konumlandirin.
Kontrol kutusu kapaginin yanhs yerlestiriimesi, elektrik gcarpmasi, yangin veya uglarin asiri isinmasina neden olabilir.

* Montaj sirasinda sogutma gazinin sizmasi halinde, ortami derhal havalandirin. 0
Sogutma gazi atesle temas ederse, zehirli gazlar ortaya cikabilir.

* Montaji tamamladiktan sonra, sogutma gazi sizintisi olup olmadigini kontrol edin. 0
Sogutma gazinin odaya sizmasi ve fanli isitici, finn veya ocak gibi bir ates kaynagi ile temas etmesi halinde, zehirli gaz ortaya cikabilir.

» Klima cihazini monte ederken veya yerini degistirirken, sogutucu devresinin havasini alarak icinde hava
kalmamasina dikkat edin ve sadece belirtilen sogutucuyu (R410A) kullanin.
Sogutucu devresinde hava veya baska yabanci maddelerin bulunmasi, ekipman hasar ve hatta yaralanmaya yol acabilecek sekilde asir basing yikselmesine neden olur.

* Montaj sirasinda, kompresoru calistirmadan 6nce sogutucu borularini saglam sekilde takin.
Kompreso6r calisirken, sogutucu borulari bagl degilse ve kapatma vanasi agiksa, iceriye hava emilerek sogutucu dongustnde
anormal basinca sebep olur ve bu da arizaya hatta yaralanmaya yol acabilir.
* Pompa durdugunda, sodutucu borularini gikarmadan 6nce kompresori durdurun.
Pompa kapaliyken, kompresor calismaya devam ediyorsa ve kapatma vanasi aciksa, sogutucu borulari gikartildiginda iceriye hava
emilerek sogutma devresinde anormal basinca sebep olur ve bu da arizaya hatta yaralanmaya yol acabilir.
* Klima cihazini mutlaka topraklayin.
Uniteyi kesinlikle bir kanalizasyon borusu, paratoner veya telefon toprak kablosuna topraklamayin. Eksik topraklama elekirik carpmasina yol acabilir. 9
» Kesinlikle bir toprak kacag! kesicisi takin.
Toprak drenaj kesicisinin takilmamasi, elekirik carpmasi veya yangina neden olabilir.

/\IKAZLAR
» Klima cihazini, yanici gaz kacag tehlikesinin oldugu yerlere monte etmeyin. ®
Bir gaz kacagi durumunda, gazin klima cihazinin yaninda birikmesi yangin gikmasina neden olabilir.

* Bu montaj kilavuzundaki talimatlar uygularken, yeterli drenaji saglamak icin drenaj borularini takin ve
yogunlasmayi 6nlemek icin borulan izole edin.
Drenaj borularinin yetersiz olmasi halinde, iceriye su sizabilir ve mal hasarina yol acabilir.

* Genigletme somunlarini, érnegin bir tork anahtan ile, belirtilen yonteme uygun olarak sikin.
Genisletme somunu cok fazla sikilirsa, uzun bir siire sonra genisletme somunu catlaylp gaz kacagina neden olabilir.

« Dis Unitenin kiiglik hayvanlar tarafindan bir siginak olarak kullaniimasini 6nlemek icin yeterli dnlemleri aldiinizdan emin olunuz.
Kiiciik hayvanlar, elektrik parcalarina temas ettiginde ariza, duman veya yangina neden olabilir. Litfen misteriye, (initenin etrafindaki alani temiz tutmasi gerektigini bildiriniz.

» Sogutucu devresinin sicakhgi yiksek olacaktir, lutfen Uniteler arasi kabloyu, isil olarak izole edilmemis
olan bakir borulardan uzak tutun.
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Aksesuarlar

Dis unite ile birlikte verilen aksesuarlar:

(A) Montaj Kilavuzu 1

(C) Sogutucu dolum etiketi (B) Drenaj kapag: (Ist pompali model)

Contains fluorinated greenhouse gases covered
M by the Kyoto Protocol ‘|
RIOA] oO=[ o

1
®=|:|kg Altta bir ambalaj kutusu bulunmaktadir.

@
QD —
| ﬂﬁ @@= o

(D) Bir cok dili kapsayan florlu sera gazlar
etiketi

Yer Secimi ile ilgili Onlemler

1) Unitenin agirhgina ve titresimine dayanabilecek saglamlikta ve calisma gurdltisini artirmayacak bir yer secin.

2) Dis Uniteden cikan sicak havanin veya calisma guriltiisiiniin kullanicinin komsularini rahatsiz etmeyecegi bir yer secin.

3) Yatak odasi yakini gibi yerlerden uzak durun ve galisma griltisiiniin rahatsizik yaratmayacag bir yer segin.

4) Unitenin igeri veya disan taginabilmesi igin yeterince yer olmalidir.

5) Hava girisi icin yeterli yer bulunmall ve hava giris ve ¢ikis noktalarinda engel olmamalidir.

6) Unitenin yakininda bir yerde alev alabilir gaz kacagdi ihtimali olmamahdir.

7) Uniteleri, gic kaynagr kablolarini ve Uniteler arasi kabloyu televizyon ve radyolardan en az 3m uza@a yerlestirin. Bu
elektrikli aygitlarda gorintli ve ses parazitlerini 6nlemek icindir. (Radyo dalgalarinin durumuna bagh olarak, 3m uzakta
olduklarinda da parazit ortaya cikabilir.)

8) Kiyi bolgelerinde veya siilfat gazi igeren tuzlu atmosfer olan diger yerlerde, asinma klima cihazinin émrind kisaltabilir.

9) Drenaj dis Uniteden giktigindan, Gnitenin altina nemden korunmasi gereken hig bir sey koymayin.

ACIKLAMA
Tavandan asili halde veya yigili olarak monte edilemez.
/\ IKAZLAR

Klima cihazini dusiik dis ortam sicakhiginda calistirirken asagida

aciklanan talimatlara kesinlikle uyun.

* Riizgara maruz kalmay onlemek icin, dis Uniteyi emis tarafi
duvara bakacak sekilde monte edin.

* Dis Uniteyi emis tarafinin dogrudan riizgara maruz kalacag bir
yere asla monte etmeyin.

* Riizgara maruz kalmay! 6nlemek icin, dis Unitenin hava tahliye
tarafina bir kontrol plakasi yerlestirin.

* Yogun kar yagisi alan bolgelerde, karin dogrudan Uniteyi
etkilemeyecegi bir kurulum yeri segin.

* Genis bir sayvan yapin.
® Bir kaide yapin.

Karla kaplanmayacak yiikseklige
monte edin.
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Dis Unite Montaj Cizimleri

Maksimum izin
. 20m
verilen uzunluk
=+ | Minimum izin
ilen nluk 1,5m i
verilen uzuniu izolasyon borusunu alttan
Maksimum izin 15m gsteddr)gll'(u klaplama
verilen yikseklik andiyla kaplayin.
+ | Uzunlugu 10m’yi
asan sogutucu
borusu icin gerekli 20g/m
ek sogutucu.
Gaz borusu 0.D. 9,5mm
Sivi borusu 0.D. 6,4mm

* Kesinlikle yeterli miktarda ilave sogutucu gaz ekleyin.
Bunu yapmamak verimin diigmesine neden olabilir.

** Dig Uniteden gelen guriltayl ve titresimi 6nlemek icin 6nerilen
en kisa boru uzunlugu 1,5m’dir.
(Unitenin nasil monte edildigine ve kullanildigi ortama bagl olarak
mekanik griiltii ve titresim meydana gelebilir.)
FVXG i¢ Uinite baglantisi yapilirken en kisa boru uzunlugu yaklasik
2,5m’den daha az olmamalidir.

[ A\ikazLAR |

**Boru uzunlugunu 1,5m’den
20m’ye kadar ayarlayin.

Boru montaji ve elektrik bakim
isleri icin bosluk birakin.

mm
Kot drenajli alanlarda, 0
dis Unite igin blok
kaideler kullanin.
Unite dizlenene kadar
ayak yuksekligini
ayarlayin. Aksi takdirde, é\\ — Kapatma vanasi kapagr —
su kacagl veya suyun & ¥ 7 m K
PR . & & apatma vanasi
birikmesi olusabilir. C}Aéx- kapaginin cikartiimasi
x & « Kapatma vanasi kapaginin
§ Ustiindeki vidayr gikarin.
o * Cikarmak icin kapag
asagiya dogru kaydirin.
B Kapatma vanasi
kapaginin takiimasi
» Kapatma vanasi kapaginin
Nite ¢ ——————— — st kismini monte edilinceye
araf/ndan) Unitenin diisme tehlikesi varsa, kadar dis Unite icine sokun.
ayak civatalari veya teller kullanin. | | .vidalan sikistinin.

birim: mm
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Montaj Kurallari

* Dis unitenin giris veya cikis hava akimi yonunde bir duvar veya basgka bir engel olmasi halinde asagidaki montaj
kurallarina uyun.
* Asagidaki montaj modellerinden herhangi birinde, giris tarafinda duvar yiksekligi en fazla 1200mm olmahdir.

Bir tarafa bakan duvar‘ ’iki tarafa bakan duvarlar‘
50’den fazla 100°den fazla 2 Y
Y

|

1200

17 150’d +f |
" ogen P2
et w—

[> veya
daha az — —
2
Se=(, 50’den fazla 50’den fazla
[ ]
Yandan goérianim Ustten gorinim

’Ug tarafa bakan duvarlar‘

I150’den fazla

Y

50’den faz|‘;@ 300’den fazla

Ustten goriiniim

birim: mm

Montaj Onlemleri

+ Unitenin montaj sonrasinda herhangi bir calisma titresimi veya gurultiye yol agmamasi igin, montaj zemininin
dayanikhh@ini ve seviyesini kontrol edin.

* Uniteyi, temel cizimine uygun olarak, temel civatalariyla saglam bicimde sabitleyin. (Piyasadan temin edebileceginiz dort
set M8 veya M10 temel civatasi, somun ve rondelayl hazirlayin.)

* Temel civatalarini uzunluklan temel yizeyinden 20mm olana kadar vidalamaniz en iyisidir.

L S
N

Dis Unite Montaiji

1. Dis uinitenin monte edilmesi

1) Dig {initeyi monte ederken, “Yer Secimi ile ilgili Onlemler” ve “Dig Unite Montaj Cizimleri’ne basvurun.
2) Drenaj isi gerekliyse, asagidaki prosedirleri izleyin.

2. Drenaj isleri

7
@ Drenaj portu

1) Drenaj icin drenaj kapagi kullanin. o
2) Drenaj portunun bir montaj tabani veya zemin yiizeyi ile kapanmasi Alt govde S
halinde, dig Unitenin ayaklar altina en az 30mm yukseklikte ilave ayak
temelleri yerlestirin. " i
> ortum (piyasada bulunan,
3) Soguk bolgelerde, dis tinitede drenaj hortumunu kullanmayin. ic capi 16mm olan)
(Aksi takdirde drenaj suyu donup dusuk isitma verimine yol acabilir.)

Drenaj kapag:

4 HTurkce



3. Boru ucunun genigletilmesi

1) Boru ucunu bir boru kesici ile kesin.
2) Kesim ylizeyindeki purizleri, boru igine

(Tam dik
acilarla kesin.)

Purizleri giderin.

. . o o~ Genigletme
pfarge}mklar glrmeyecek blglmde agagl dogru Tam asagida gosterilen sekilde monte edin.
glderln. LA R410A icin genisletme araci Konvansiyonel genigletme araci
3) Genisletme somununu boru iizerine koyun. Zﬁw Kavrama tipi | Kavrama tipi (Sert tip) | Kelebek somun tii (mperil t)
4) Boruyu genisletin. | FKalp || A 0-0,5mm 1,0-1,5mm 1,5-2,0mm
5) Genigletmenin uygun bicimde yapildigini
kontrol edin. Kontrol Boru ucu milkemmel
) bir daire halinde
‘Genillgletr.ne somunu diizgiin bigimde
i¢ ylzeyi catlaksiz genigletilmelidir.
olmalidir.
Genigletme somununun
yerlesmesinikontrol
edin.

* Genisletilen kisim Uzerinde madeni yag kullanmayin.

* Madeni yagin sisteme girmesini Onleyin, cunki bu uUnitelerin dmrind kisaltir.

* Daha 6nceki montajlarda kullaniimis olan borular asla kullanmayin. Sadece uniteyle birlikte verilen parcalan kullanin.
* Kullanim démriiniin kisalmamasi icin, bu R410A Unitesine kurutucu takmayin.

* Kurutma malzemesi ¢Ozilerek sisteme zarar verebilir.

* Hatali genisletme, soJutucu gaz kacagina neden olabilir.

Sogutucu boru isleri
IKAZLAR

Ana Uniteye sabitlenmis olan genisletme somununu kullanin. (Zaman gectikge bozulmaya ugrayan genisletme

somununun kiriimasini dnlemek icin.)

* Gaz kacagini dnlemek icin, sogutma yagini yalnizca havsanin ic yizeylerine uygulayin. (R410A icin sogutma yagi
kullanin.)

* Genigletme somunlarinin zarar gérmesini ve gaz kagag: olusumunu engellemek igin, genigletme somunlarini

sikistirirken tork anahtarlarini kullanin.

* Her iki havsanin merkezlerini hizalayin ve genisletme
somunlarini elle 3 veya 4 donus sikin. Sonra bunlan tork
anahtarlari ile tam olarak sikin.

[Yad uygulayin]
Havsanin ic yiizeyine
sogutma yagi
uygulayin.

Dis ylzeye sogutma
yagi uygulamayin.

Genigletme
somunu

Asin tork ile sikistrmayi énlemek
igin genigletme somununa
sogutma yagi uygulamayin.

Genigletme somunu sikma torku Vana bashgi sikma torku

Gaz tarafi Sivi tarafi Gaz tarafi Sivi tarafi
3/8 ing 1/4 in¢ 3/8 ing 1/4 ing
32,7-39,9N * m 14,2-17,2N * m 21,6-27,4N * m 21,6-27,4N * m
(333-407kgf » cm) (144-175kgf « cm) (220-280kgf » cm) (220-280kgf  cm)

MTurkce

Servis port baghgi
sikma torku

10,8-14,7N * m
(110-150kgf * cm)




Dis Unite Montaiji

5. Hava temizleme ve gaz kacaginin kontrolu
* Boru isi tamamlandiginda, havayl temizleyip gaz kacagi olup olmadigr kontrol edilmelidir.

/\ UYARILAR

* Belirlenen sogutma gazi disinda (R410A) sogutma dongisiine baska madde karistirmayin.

* Sogutucu gaz sizintisi olursa, odayl en kisa sirede ve mimkin oldugunca havalandirin.

* R410A ve diger sogutucu gazlar derhal geri toplanmal ve asla dogrudan dogruya ortama birakilimamalidir.

* Sadece R410A icin 6zel bir vakumlu pompa kullanin. Farkli sogutucular icin ayni vakumlu pompanin kullaniimasi
vakumlu pompaya veya Uniteye zarar verebilir.

Eger ilave sogutma gazi kullanilacaksa, bir vakumlu pompa yoluyla

sogutma borularindaki ve ic Unitedeki havayl temizleyin ve sonrasinda ek ?Lﬁ;ﬁnetre S@'fn
sogutma gazi doldurun. Manometre
* Kapatma vana cubugunu kullanmak icin bir altigen anahtar (4mm) manifoldu S
kullanin. Yilksek basing vanasi kapatma
« Tiim sogutucu boru birlesme yerleri belirlenen sikma torkunda bir tork Disik bagne Vana baglian  YANGS!
anahtari ile sikilmaldir. vanasi L
Dolum
hortumlari

Vakumlu pompa Servis portu Gaz kapatma vanasi

1) Dolum hortumunun (manometre manifoldundan gelen) uzanti tarafini gaz kapatma vanasinin servis portuna
bagdlayin.

¢

timuiyle acin ve yuksek basing vanasini (Hi) tamamen
erekmez.)

2) Manometre manifoldunun diisiik basing vanasini (Lo
kapatin. (Yuksek basincl vanada daha sonra islem

Q —

¢

‘ 3) Vakumlu pompalama yapin ve bilesik manometrenin —-0,1MPa (-76cmHg) gosterdiginden emin olun.*1

¢

4) Manometre manifoldunun diisik basing vanasini (Lo) tiimiyle kapatin ve vakumlu pompalamayi durdurun.
(Bilesik manometre godstergesinin geri salinim yapmadigindan emin olmak igin bu durumda birkac dakika
bekleyin.)*2

¢

‘ 5) S kapatma vanasinin ve gaz kapatma vanasinin kapaklarini gikarin.

¢

6) S kapatma vanasi gubugunu, vanayr agmak (izere bir altigen anahtarla saatin tersi yoniinde 90° derece dondiriin.
5 saniye sonra kapatin ve gaz kagagina karsi kontrol edin.
Sabunlu su kullanarak, i¢ Unite genisletme somunu ve dis Unite genisletme somunu ve vana cubuklarindaki gaz
kacagini kontrol edin.
Kontrolu tamamladiktan sonra tim sabunlu suyu temizleyin.

7) Dolum hortumunu gaz kapatma vanasinin servis portundan cikarin, daha sonra sivi ve gaz kapatma vanalarini tamamen agin.
(Vana cubugunu durduktan sonra daha fazla déndiurmeye calismayin.)

¥

‘ 8) Vana bagliklar ve servis port kapaklarini sivi ve gaz kapatma vanalar icin belirlenen torklarda bir tork anahtari ile sikin.

*1.Boru uzunlugu ve vakumlu pompa calisma siresi

Boru uzunlugu 15m kadar 15m fazla
Calisma siresi 10 dakika’dan az degil | 15 dakika’dan az degil

*2. Bilesik manometre gostergesi geri salinim yaparsa, sogutucu gazi su iceriyor veya gevsek boru birlesimi s6z konusu
olabilir. Tium boru birlesme yerlerini kontrol edin ve gerekirse somunlar sikin, sonra 2) ila 4) asamalarini yineleyin.
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6. Sogutucunun yeniden doldurulmasi

Makinenin ad plakasinda kullanilacak olan sogutucu turind kontrol ediniz.

R410A eklerken alinmasi gereken onlemler

Sivi borusundan sivi halde doldurunuz.

Karigik bir sogutucu oldugundan, gaz halinde doldurmak, sogutucu bilesiminin degismesine neden olarak normal

calismayi Onleyebilir.

1) Doldurmadan &nce, silindire bir sifon takili olup olmadigini kontrol edin. (Uzerinde “sivi doldurma sifonu takili” veya
benzeri bir yazi goruntuleniyor olmahdir.)

Bir sifon takili olan silindirin doldurulmasi Diger silindirlerin doldurulmasi
Silindiri doldurma sirasinda dik Doldurma sirasinda silindiri
tutun. Ustl asagiya gelecek sekilde

cevirin.

iceride bir sifon borusu oldugundan,
silindirin sivi doldurma sirasinda Ustu
asaglya gelecek sekilde olmasi gerekmez.

* Basing saglamak ve yabanci cisimlerin girmesini dnlemek icin R410A araclarini kullandiginizdan emin olun.

IKuIIanllan sogutucuya iliskin dnemli bilgiler

|Bu triin Kyoto Protokolu tarafindan kapsanan florlu sera Doldurulan etiket iriiniin sarj agzi 1 ‘s‘;]’l‘“” fabrikadaki sogutucu
Igazlan icerir. Gazlar atmosfere bosaltmayin. yakinina (orn. stop vanasi kapaginin - it isim plakasina bakin
| N o ic kisminin Gzerinde) yapistiriimalidir.
1Sogutucu tipi: R410A 2 sahada yiiklenen ilave
: . L Contains I ted h d gut ikt
:GWP(” degeri: 1975 () GWP = kiresel 1sinma potansiyeli i) h?'t‘hae"l?vmuoog?:t:co?ree" oS ammen ooveret e soguucn min

4 Kyoto Protokolu tarafindan

= kg kapsanan florlu sera gazlan
TR . . o . —2 iceri
'm@® uriiniin fabrikadaki sogutucu sariji, eentt

B ® sahada yuklenen ilave sogutucu miktar ve @ @_EL 5 dig Gnite
IN®+® toplam sodutucu sariji L Ho= 9| 3 6 sogutucy tipii ve sarj
|

1mirekkep kullanarak doldurun.

manifoldu

1

|

1

1

|

1

1

~ . I

| Lii oo . © . . - . . ®= kg N 3 toplam sogutucu sarji 1
) Latfen Granle verilen sogutucu sarj etiketi Gzerine sabit 1 :
1

1

|

1

1

|

ACIKLAMA

Belirli florlu sera gazlan hakkindaki EU dizenlemesinin ulusal uygulamasi Unite lzerinde uygun resmi ulusal dilin
kullanilmasini gerektirebilir. O nedenle Uniteyle birlikte ek olarak bir cok dili kapsayan florlu sera gazlarn etiketi verilmistir.
Yapistirma talimatlari bu etiketin arka tarafinda gdsterilmigtir.

7. Sogutucu boru isleri
7-1Boru igleri hakkinda ikazlar L — 5

i
i -
1) Borunun agik ucunu toz ve rutubete karsi koruyun. i!' it
2) Tum boru bikimleri mimkiin oldugu kadar yumusak o
) Tum boru biikiimleri miimkiin oldugu kadar yumusa Yagmur S ——

olmaldir. Bukim icin bir boru bukicu kullanin.

yoksa, genisletme

@‘s adzini kir veya suyun
N girmesini dnlemek icin
bir bantla kaplayin.

7-2Bakir ve 1s1 izolasyon malzemelerinin secimi

Ticari bakir boru ve fitingler kullanirken, asagidakilere dikkat edin:

1) izolasyon malzemesi: Polietilen képiik
Isi iletkenlik orani: 0,041 ila 0,052W/mK (0,035 ila 0,045kcal/mh°C)
Sogutma gaz borusunun yizey sicakhgi maksimum 110°C’e ulasir.
Bu sicakhiga dayanikl isi izolasyon malzemelerini secin.

2) Asagidaki sekilde gaz ve sivi borularini izole etiginizden ve izolasyon
boyutlarini sagladiginizdan emin olun.

Uniteler arasi kablo

Gaz borusu sl Sivi borusu Isil NG St borusu
Gaz tarafi Sivi tarafi izolasyonu izolasyonu
0O.D. 9,5mm 0O.D. 6,4mm I.D. 12-15mm .D. 8-10mm
Minimum egme vyarigapi Kalinlik 10mm Min.
30mm veya daha fazla Si;fy‘;'#f“ i’!fai’;’éﬁiu
Kalinlik 0,8mm (C1220T-0O) Kaplama bandi  Drenaj hortumu

3) Gaz ve sivi sogutucu borulari icin ayri isil izolasyon borulari kullanin.
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Bekleme Modu Elektrik Tasarrufu

Bekleme modu elektrik tasarruf fonksiyonu, dis iiniteye giden giic kaynagini kapatir ve ic iiniteyi,

bekleme modu elektrik tasarrufuna ayarlar, bdylece klimanin giic tiiketimi azalir.

/\ IKAZLAR

¢ Bekleme modu elektrik tasarruf fonksiyonu, belirtilenlerin disindaki modeller icin kullanllamamaktadir.

B Bekleme modu elektrik tasarruf fonksiyonunu acmak icin
prosediir
1) Ana giic kaynaginin kapali oldugunu kontrol edin.
Kapatiimamigsa kapatin.
2) Kapatma vanasi kapagini cikarin.
3) Bekleme modu elektrik tasarrufu icin segici konektorii ayirin.
4) Ana guc kaynagini agin.

.
i
‘ I

tasarruf fonksiyonunu

Bekleme modu elektrik Bekleme modu elektrik
tasarruf fonksiyonunu

Nakletmeden 6nce bekleme modu elektrik
tasarruf fonksiyonu kapatilir.

/\ IKAZLAR

* Bekleme modu elektrik tasarrufu icin segici konektorii baglamadan veya ayirmadan once, ana gu¢ kaynaginin

kapatildigina emin olun.

* EQer yukarida izin verilenden farkh bir ic Gnite baglanmigsa, bekleme modu elektrik tasarrufu igin secici konektor

gereklidir.
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Pompa Bosaltma Islemi

Cevrenin korunmasi icin, Uniteyi tasirken veya bertaraf ederken pompanin kapal olmasina dikkat edin.

1) Swivi kapatma vanasinin ve gaz kapatma vanasinin bashgini gikarin. Altigen
T . o . L anahtar
2) Gucli bir sogutma isletimi uygulayin. S Kapatma vanasi
3) 5 ila 10 dakika sonra, sivi kapatma vanasini altigen anahtarla kapatin. Kapali
4) 2 ila 3 dakika sonra, gaz kapatma vanasini kapatin ve guclii sogutma isletimini Gaz
durdurun. kapatma 3
vanasi Vana bashgi

Servis portu
Giiclii sogutma isletimi
M ic iinite ACIK/KAPALI anahtari kullaniimasi

ic Unite ACIK/KAPALI anahtari en az 5 saniye siireyle basin. (isletim

baslayacaktir.)

* Gucli sogutma isletimi yaklasik 15 dakika sonra otomatik olarak duracaktir.
Bir deneme isletimini durdurmaya zorlamak icin, i¢c Unite ACIK/KAPALI
anahtari basin.

LTI

Giic Besleme
terminal blogu

Hl Ana linite uzaktan kumandasinin kullaniimasi

1) “MODE” diigmesine basin ve sogutma modunu segin.

2) Sistemi agmak / kapatmak icin “ON/OFF” butonuna basin.

3) Hem “TEMP” digmesine hem de “MODE” diigmesine ayni anda basin.

4) “MODE” dugmesine iki kere basin. (7~ goérintilenecek ve birim, deneme
isletimine girecektir.)

* Deneme isletimi yaklasik 30 dakika sonra otomatik olarak duracaktir.

Deneme isletimini durdurmak icin “ON/OFF” butonuna basin. Bekleme modu elektrik tasarrufu igin segici
> > konektor kullanimda (bekleme modu elektrik

tasarruf fonksiyonu kapali iken)

B Dis Unite giiclii sogutma isletimi anahtarinin kullaniimasi (bekleme modu
elektrik tasarruf fonksiyonu kapahl iken)
Bir tornavida ile “iZ” (SW1) Uzerine itin. (Calisma baslayacaktir.)
* Gucli sogutma isletimi yaklasik 15 dakika sonra otomatik olarak duracaktir.
Bir deneme igletimini durdurmaya zorlamak icin, gucli calistirma anahtarina basin (SW1).

/\ IKAZLAR

* Anahtara basildiginda, terminal bloguna dokunmayin. Yiksek bir voltaja sahip oldugundan, dokunuldugunda elektrik
carpmasina neden olabilir.

* Sivi kapatma vanasini kapattiktan sonra, 3 dakika icinde gaz kapatma vanasini kapatin, sonra guclu caligtirmayi
durdurun.
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Kablolama

/\ UYARILAR

* Erimis kablolar, 6rguliu kablolar, uzatma kablolari veya yildiz baglantilarini asir 1sinma, elektrik carpmasi veya
yangina neden olabileceginden kullanmayin.

* Uriiniin icinde yerel olarak satin alinabilen elektrikli parcalar kullanmayin. (Terminal blogundan drenaj pompasi vb.
uzantisi ¢ikartmayin.) Bu elektrik carpmasina veya yangina sebep olabilir.

* Kesinlikle bir toprak kagagi dedektori takin. (Yuksek armonik icin uygun bir tirden.)
(Bu Unitede bir enversor kullanilir, bu nedenle toprak kagak dedektoriiniin ariza yapmamasi icin, armonik icin uygun
bir toprak kacak dedektoru kullaniimalidir.)

* Temas noktasi araliklarinin arasinda en az 3mm’lik bir araligi olan tim kutuplarn ayirma tipli bir kesici kullanin.

* GuUc kablosunu i¢ Uniteye baglamayin. Bu elektrik carpmasina veya yangina sebep olabilir.

* Tum igler tamamlanana kadar giivenlik devre kesicisini acmayin.

1) izolasyonu kablodan siyirin (20mm) Kablolari terminal kablolari
P - o ile sikica tespit edin. L
2) Ig Unite ve dis Uniteler arasinda baglant Dig Gnite
kablolarini terminal numaralari birbirine Kablo uzuniugu 10m'yi asarsa, 4833|582
Uyacak §eki|de baglayln- Terminal 2,0mm gapinda kablolar kullanin. ) 2,0mm capinda kablolar kullanin.

vidalarini iyice sikin.
Vidalar sikmak icin duz bash bir tornavida

ic tnite Gvenlik| | Toprak kagagi | Gilg kaynag

kullaniimasi tavsiye edilir. : kesicisi 1 dewre kesicisi [~ 50Hz 220-240
Vidalar, terminal karti ile birlikte HOBAN

.. Kablolari terminal kablolar
paketlenmlgtlr. ile sikica tespit edin. — Toprak

Guc Besleme
L terminal blogu
@
L Telleri, servis kapagi ve
kapatma vanasi kapag
L saglam bir sekilde oturacak
] sekilde bigimlendirin.
\ \{
Belirtilen kablo turini kullanin Kablolar dis baskiya maruz kalmayacak sekilde
ve saglam bir sekilde baglayin. kablo kelepcesini sikica tespit edin.
Giic kaynad terminal kartina kablo badlantisi yaparken asagida belirtilen noktalara dikkat edin. Yuvarlak
Gic kaynagi kablo baglantilarinda alinacak onlemler. tutturuculu
Guc kaynag! terminal panosuna kablo baglantisi igin yuvarlak terminal
. : D) ..
tutturuculu terminal kullanin. Zorunluluk nedeniyle bunun é‘)’ Araiilii kablo

kullanilmasi mumkin degilse, asagidaki talimatlara muhakkak uyun.
Kablolarin yuvarlak tutturuculu terminallerini 6rtuli bolume yerlestirin ve
yerlerine sabitleyin.

/\ IKAZLAR

* Baglanti kablolarini tek niveli kablo kullanarak terminal paneline baglarken, kesinlikle kivirma uygulayin.

Uygulamayla ilgili sorunlar 1s1 ve yangina yol acabilir.
Tel ucunu bu
noktaya dogru siyirn.
=
[ 1]

\ Dogru X Yanhg

olmasi elektrik carpmasina

Siyirma uzunlugunun agir
veya sizintiya yol acabilir.

Terminal blogunda kablo uclarinin siyrilmasi

3) Kabloyu gekin ve baglantisinin kopmadigindan emin olun. Sonra kabloyu bir kablo tutturucu ile yerine takin.

10 HTurkce



Deneme Isletimi ve Test

1. Deneme isletimi ve test

1-1 Besleme voltajini Olciin ve belirlenen aralikta oldugunu kontrol edin.
1-2 Deneme igletimi sogutma veya isitma modunda yapiimalidir.

* Sogutma modunda en dusuk program sicakh@ini secin, 1sitma modunda ise en yiksek program sicakligini secin.

1) Deneme igletimi oda sicakhigina bagh olarak her iki modda iptal edilebilir.

2) Deneme igletimi tamamlandiktan sonra, sicakligi normal bir diizeye getirin (sogutma modunda 26°C ila 28°C,
iIsitma modunda 20°C ila 24°C).

3) Koruma igin, sistem, kapatildiktan sonra 3 dakika icin yeniden baslatma islemini iptal eder.

1-3 Panjur hareketi gibi tim igslev ve pargalarin dizgin calistigindan emin olmak igin test igletimini
kullanici kilavuzuna uygun olarak gerceklestirin.
* Klima cihazi bekleme modunda iken az miktarda enerjiye ihtiyac duyar. Sistem montajdan sonra belli bir
sure kullaniimayacaksa gereksiz enerji tuketimini dnlemek icin devre kesiciyi kapatin
* Devre kesici klima cihazina giden gucu kapatmak icin kesme yaparsa, sistem, devre kesici tekrar
acildiginda ilk isletim moduna doner.

2. Test maddeleri

Test maddeleri Belirti Kontrol
ic ve dig Uiniteler saglam temeller {izerine diizgiin bicimde monte edilmislerdir. | Diisme, sarsilma, giiriiltii
Sogutucu gaz kacag yoktur. Hatali sogutma/isitma iglevi
Sogutucu gaz ve sivi borularn ve ic drenaj hortum uzantisi i1sil olarak izole Ny
edilmistir. Su kacag
Drenaj borusu dizgun bicimde monte edilmistir. Su kacagi
Sistem diizgiin bicimde topraklanmistir. Elektrik kacagi
Uniteler arasi kablaj baglantilar icin belirtilen kablolar kullaniimigtir. Ariza veya yanma hasari

ic ve dig Unitenin hava girisi veya hava gikigl igin acik kanallar vardir.

Kapatma vanalar agiktrr. Hatali sogutma/isitma iglevi

ic Unite uzaktan kumanda komutlarini diizgiin bigimde almaktadir. Arizali
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