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Giivenlik Onlemleri

» Burada aciklanan 6nlemler, UYARILAR ve IKAZLAR olarak siniflandinimaktadir. Her ikisi de givenlikle ilgili
onemli bilgiler igerir. Butin 6nlemlere mutlaka uymaya dikkat ediniz.
* UYARILAR ve IKAZLAR ifadelerinin anlami

AUYARILAR ..... Bu talimatlara tam anlamiyla uymamak, yaralanma veya can kaybina neden olabilir.

A IKAZLAR....... Bu talimatlara tam anlamiyla uymamak, duruma bagh olarak ciddi sonuclar dogurabilecek mal
hasan veya yaralanmaya neden olabilir.

* Bu kilavuzda goOsterilen guvenlik isaretleri asagidaki anlamlara sahiptir:

oBu talimatlara kesinlikle uyun. QKesinlikle bir toprak baglantisi kurun. ®Asla denemeyin.

* Montaji tamamladiktan sonra, hatalara karsi kontrol icin bir deneme calismasi gerceklestirin ve musteriye
kullanma kilavuzu yardimiyla klimanin kullanimi ve bakimi hakkinda bilgi verin.

* Montaj islemini, bayiniz veya yetkili personelin yapmasini isteyin.
Klimay! kendi basiniza monte etmeye calismayin. Yanlis montaj su sizintisi, elektrik carpmasi veya yangina neden olabilir.
e Klimayr bu montaj kilavuzunda yer alan talimatlara uygun olarak monte edin.
Yanlis montaj su sizintisi, elekirik carpmasi veya yangina neden olabilir.
* Montaj islemi icin sadece belirtilen aksesuarlar ve parcalari kullanin.
Belirtilen parcalarin kullaniilmamasi halinde, Unitenin dismesi, su sizintisi, elektrik garpmasi veya yangin gibi riskler mevcuttur.
¢ Klima cihazini tnitenin agirhgini tasiyabilecek saglam bir temel Uzerine monte edin.
Yetersiz dayanma gucline sahip bir temel, ekipmanin dismesi sonucu yaralanmaya neden olabilir.
¢ Elektrik igleri, ilgili yerel ve ulusal duzenlemelere ve bu montaj kilavuzundaki talimatlara uygun olarak
yapilmaldir. Kesinlikle ayr bir gic kaynagi devresi kullanin.
Yetersiz glic devresi kapasitesi ve uygun olmayan isgilik, elektrik carpmasi veya yangina neden olabilir.
¢ Yeterli uzunlukta bir kablo kullanin.
Dagilmis kablolar veya uzatma kablosu kullanmayin; aksi halde asiri 1sinma, elektrik carpmasi veya yangin ortaya cikabilir.
* Tum kablolarin saglam baglanmis olmasina, belirtilen kablolarin kullanilmasina ve ug¢ baglantilan veya
kablolar Uzerinde yuk olmamasina dikkat edin.
Baglantilarin yanlis yapilmasi veya kablolarin gerektigi gibi baglanmamasi, asiri i1si birikmesine veya yangina neden olabilir.
e Giuc kaynag kablosunu cekerken ve ic ve dis Uniteler arasindaki kablolari baglarken, kablolar kontrol

kutusunun kapag! sikica kapali olacak sekilde konumlandirin.
Kontrol kutusu kapaginin yanhs yerlestiriimesi, elektrik carpmasi, yangin veya uglarin asiri 1sinmasina neden olabilir.

* Montaj sirasinda sogutma gazinin sizmasi halinde, ortami derhal havalandirin. 0
Sogutma gazi atesle temas ederse, zehirli gazlar ortaya cikabilir.

e Montaji tamamladiktan sonra, sogutma gaz sizintisi olup olmadigini kontrol edin. 0
Sogutma gazinin odaya sizmasi ve fanli isitici, finn veya ocak gibi bir ates kaynagi ile temas etmesi halinde, zehirli gaz ortaya cikabilir.

¢ Klima cihazini monte ederken veya yerini degistirirken, sogutucu devresinin havasini alarak icinde hava
kalmamasina dikkat edin ve sadece belirtilen sogutucuyu (R410A) kullanin.
Sogutucu devresinde hava veya bagka yabanci maddelerin bulunmasi, ekipman hasar ve hatta yaralanmaya yol acabilecek sekilde asirn basing yiikselmesine neden olur.
* Montaj sirasinda, kompresoru calistirmadan 6nce sogutucu borularini saglam sekilde takin.
Kompresor calisirken, sogutucu borulari bagl degilse ve kapatma vanasi agiksa, iceriye hava emilerek sogutucu donglsiinde
anormal basinca sebep olur ve bu da arizaya hatta yaralanmaya yol acabilir.

¢ Pompa durdugunda, sogutucu borularini ¢cikarmadan 6nce kompresoru durdurun.
Pompa kapaliyken, kompresér calismaya devam ediyorsa ve kapatma vanasi aciksa, sogutucu borulari ¢ikartildiginda iceriye hava
emilerek sogutma devresinde anormal basinca sebep olur ve bu da arizaya hatta yaralanmaya yol agabilir.

¢ Klima cihazini mutlaka topraklayin. 9
Uniteyi kesinlikle bir kanalizasyon borusu, paratoner veya telefon toprak kablosuna topraklamayin. Eksik topraklama elektrik carpmasina yol agabilir.

* Kesinlikle bir toprak kagagi kesicisi takin.
Toprak drenaj kesicisinin takiimamasi, elekirik carpmasi veya yangina neden olabilir.

/\IKAZLAR
¢ Klima cihazini, yanici gaz kagagi tehlikesinin oldugu yerlere monte etmeyin. ®
Bir gaz kacag durumunda, gazin klima cihazinin yaninda birikmesi yangin ¢ikmasina neden olabilir.

* Bu montaj kilavuzundaki talimatlari uygularken, yeterli drenaji saglamak icin drenaj borularni takin ve
yogunlasmayi 6nlemek icin borulan izole edin.
Drenaj borularinin yetersiz olmasi halinde, igeriye su sizabilir ve mal hasarina yol acabilir.

* Genisletme somunlarini, drnegin bir tork anahtan ile, belirtiien yonteme uygun olarak sikin.
Genisletme somunu cok fazla sikilirsa, uzun bir siire sonra genisletme somunu catlayip gaz kagagina neden olabilir.

¢ Dis dnitenin kiicuk hayvanlar tarafindan bir siginak olarak kullaniimasini énlemek igin yeterli 6nlemleri aldiginizdan emin olunuz.
Kiciik hayvanlar, elekirik parcalarina temas etti§inde ariza, duman veya yangina neden olabilir. Liitfen miisteriye, nitenin etrafindaki alani temiz tutmasi gerektigini bildiriniz.

e Sogutucu devresinin sicakligi yiksek olacaktir, litfen Uniteler arasi kabloyu, isil olarak izole edilmemis
olan bakir borulardan uzak tutun.
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Aksesuarlar

Dis Unite ile birlikte verilen aksesuarlar:

(A) Montaj Kilavuzu 1

(C) Sogutucu dolum etiketi (B) Drenaj kapag! (Ist pompali model)

Contains fluorinated greenhouse gases covered
M by the Kyoto Protocol 1
[RA10A] @- kg

kg Altta bir ambalaj kutusu bulunmaktadir.

kg

(D) Bir cok dili kapsayan florlu sera gazlan

etiketi

Yer Secimi ile ilgili Onlemler

1) Unitenin agirhgina ve titresimine dayanabilecek saglamlikta ve calisma gurultistni artirmayacak bir yer secin.

2) Dis uniteden cikan sicak havanin veya calisma gurdltisunin kullanicinin komsularini rahatsiz etmeyecegi bir yer segin.

3) Yatak odasi yakini gibi yerlerden uzak durun ve galisma gurultisunin rahatsizik yaratmayacagi bir yer secin.

4) Unitenin igeri veya digar tasinabilmesi igin yeterince yer olmalidir.

5) Hava girisi icin yeterli yer bulunmali ve hava giris ve cikis noktalarinda engel olmamahdir.

6) Unitenin yakininda bir yerde alev alabilir gaz kagag ihtimali olmamaldir.

7) Uniteleri, guc¢ kaynagi kablolarini ve Uniteler arasi kabloyu televizyon ve radyolardan en az 3m uzaga yerlestirin. Bu
elektrikli aygitlarda goriintii ve ses parazitlerini 6nlemek icindir. (Radyo dalgalarinin durumuna bagh olarak, 3m uzakta
olduklarinda da parazit ortaya cikabilir.)

8) Kiyi bdlgelerinde veya sulfat gazi iceren tuzlu atmosfer olan diger yerlerde, asinma klima cihazinin dmriant kisaltabilir.

9) Drenaj dis uniteden ciktigindan, Unitenin altina nemden korunmasi gereken hi¢ bir sey koymayin.

ACIKLAMA

Tavandan asili halde veya yigili olarak monte edilemez.

/\ IKAZLAR

Klima cihazini dusik dis ortam sicakliginda calistirirken asagida
aciklanan talimatlara kesinlikle uyun.
¢ Riizgara maruz kalmayi onlemek icin, dis Uniteyi emis tarafi
duvara bakacak sekilde monte edin.
* Dis Uniteyi emis tarafinin dogrudan riizgara maruz kalacagi bir
yere asla monte etmeyin.
* Rizgara maruz kalmayi 6nlemek icin, dis unitenin hava tahliye
tarafina bir kontrol plakasi yerlestirin.
*Yogun kar yagisi alan bolgelerde, karin dogrudan uniteyi
etkilemeyecegi bir kurulum vyeri secin.

* Genis bir sayvan yapin.
* Bir kaide yapin.

monte edin.

Karla kaplanmayacak yiikseklige }
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Dis Unite Montaj Cizi

*

Maksimum izin

. 30m
verilen uzunluk
Minimum izin

. 1,5m
verilen uzunluk
Maksimum izin

20

verilen yiikseklik m
Uzunlugu 10m’yi
asan sogutucu
borusu icin gerekli 20g/m
ek sogutucu.
Gaz borusu 0.D. 12,7mm
Sivi borusu 0.D. 6,4mm

* Kesinlikle yeterli miktarda ilave sogutucu gaz ekleyin.
Bunu yapmamak verimin diismesine neden olabilir.
** Dig Uniteden gelen glrlltiyu ve titresimi 6nlemek igin 6nerilen

en kisa boru uzunlugu 1,5m’dir.

(Unitenin nasil monte edildigine ve kullanildigi ortama bagh olarak
mekanik glrllth ve titresim meydana gelebilir.)
FVXG i¢ Unite baglantisi yapilirken en kisa boru uzunlugu yaklasik

2,5m’den daha az olmamalidir.

Kot drenajh alanlarda,
dis Unite icin blok
kaideler kullanin.

Unite diizlenene kadar
ayak yiksekligini
ayarlayin. Aksi takdirde,
su kacag! veya suyun
birikmesi olugabilir.

Servis kapagi

mieri

(VYT TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUTTTTT

’ ‘ 40‘!11/& dan
‘. 250mm

A

1) |

izolasyon borusunu alttan
Uste dogru kaplama
bandiyla kaplayin.

| A\IKAZLAR

**Boru uzunlugunu
1,5m’den 30m’ye kadar
ayarlayin.

Kapatma vanasi kapagi

Boru montaji ve elektrik bakim
isleri icin bosluk birakin.

Unitenin diisme tehlikesi varsa,
ayak civatalan veya teller kullanin.

WTurkce



Montaj Kurallari

* Dig Unitenin giris veya cikis hava akimi yonunde bir duvar veya baska bir engel olmasi halinde asagidaki

montaj kurallarina uyun.
* Asa@idaki montaj modellerinden herhangi birinde, giris tarafinda duvar yiksekligi en fazla 1200mm olmaldir.

Bir tarafa bakan duvar\ ’iki tarafa bakan duvarlar\

>
7y
350°den tazla ﬁ

den fazla

7
50’den 50’den fazla

100’den fazla 350’den fazla
2

Yandan goérianim Ustten goriinim

’Ug tarafa bakan duvarlar‘

{100’den fazla

[— ,
50°den fazla @ [350 den fazla
D

Ustten goriiniim

birim: mm

Montaj Onlemleri

* Unitenin montaj sonrasinda herhangi bir calisma titresimi veya gurultiye yol agmamasi igin, montaj zemininin

c_j_ayanlkllllglnl ve seviyesini kontrol edin.
* Uniteyi, temel cizimine uygun olarak, temel civatalariyla saglam bigimde sabitleyin. (Piyasadan temin edebileceginiz dort

set M8 veya M10 temel civatasi, somun ve rondelayl hazirlayin.)
e Temel civatalarini uzunluklar temel ylizeyinden 20mm olana kadar vidalamaniz en iyisidir.

R S
AN %/

Dis Unite Montaiji

1. Dis uinitenin monte edilmesi

1) Dis {niteyi monte ederken, “Yer Secimi ile ilgili Onlemler” ve “Dis Unite Montaj Cizimleri’ne basvurun.
2) Drengj isi gerekliyse, asagidaki prosedurleri izleyin.

2. Drenaj isleri
j * ' Drenaj portu

1) Drengj icin drenaj kapagi kullanin. —

2) Drenaj portunun bir montaj tabani veya zemin yizeyi ile kapanmasi Alt gévde X
halinde, dig Unitenin ayaklar altina en az 30mm yukseklikte ilave ayak
temelleri yerlestirin. .

3) Soguk bélgelerde, dis {initede drenaj hortumunu kullanmayin. 202;,')7 1‘2'3:;"3.2;;“'“"3”'
(Aksi takdirde drenaj suyu donup dusuk isitma verimine yol acabilir.)

Drenaj kapagi

MTurkce 4



Dis Unite Montaiji

3. Boru ucunun genisletilmesi
) . X (Tam dik
1) Boru ucunu bir boru kesici ile kesin. agilarla kesin.) 1~ Piriizleri giderin.
2) Kesim vyiizeyindeki purizleri, boru icine Genisletme
pargamklar girmeyecek bigimde a§ag| dO@I’U Tam asa@ida gosterilen sekilde monte edin.
glderln- lA RA410A icin genisletme arac Konvansiyonel genigletme araci
3) Geni§letme somununu boru Uzerine koyun. W Kavrama tipi Kavrama tipi (Sert tip) | Kelebek somun tipi (Imperial tip)
4) Boruyu genigletin. | FKalip || A 0-0,5mm 1,0-1,5mm 1,5-2,0mm
5) Genisletmenin uygun bicimde yapildigini
kontrol edin. Kontrol Boru ucu mikemmel
X bir daire halinde
Genigletme somunu diizgiin bigimde
i ylzeyi catlaksiz genigletimelidir.
olmalidir.
Genigletme somununun
yerlesmesini kontrol
edin.

* Genigletilen kisim Uzerinde madeni yag kullanmayin.

* Madeni yagin sisteme girmesini Onleyin, cunki bu Unitelerin dmrina kisaltir.
* Daha dnceki montajlarda kullanilmis olan borulari asla kullanmayin. Sadece Uniteyle birlikte verilen pargalarn kullanin.
e Kullanim omriiniin kisalmamasi icin, bu R410A unitesine kurutucu takmayin.
e Kurutma malzemesi cOzllerek sisteme zarar verebilir.

* Hatall genigletme, soJutucu gaz kacagina neden olabilir.

4. Ssogutucu boru isleri

/\ IKAZLAR

* Ana uniteye sabitlenmis olan genisletme somununu kullanin. (Zaman gectikgce bozulmaya ugrayan genisletme
somununun kiriimasini 6nlemek igin.)
* Gaz kacagini onlemek icin, sogutma yagini yalnizca havsanin i¢ yizeylerine uygulayin. (R410A icin sogutma yagi

kullanin.)
* Genigletme somunlarinin zarar goérmesini ve gaz kacagi olusumunu engellemek icin, genisletme somunlarini

sikistirirken tork anahtarlarnini kullanin.

* Her iki havsanin merkezlerini hizalayin ve genisletme
somunlarini elle 3 veya 4 donls sikin. Sonra bunlar tork

anahtarlan ile tam olarak sikin. . 3 Havsanin ig yiizeyine
Dis yiizeye sogutma sogutma yag:

uygulayin.

[Yad uygulayin]

yagi uygulamayin.

Genigletme
somunu

Asin tork ile sikistirmayi 6nlemek
icin genigletme somununa
sogutma yagr uygulamayin.

Genisletme somunu sikma torku Vana bashgi sikma torku
Gaz tarafi Swvi tarafi Gaz tarafi Swvi tarafi
1/2 inc 1/4 inc 1/2 inc 1/4 inc
49,5-60,3N-m 14,2-17,2N-m 48,1-59,7N-m 21,6-27,4N-m
(505-615kgf+cm) (144-175kgf-cm) (490-610kgf+cm) (220-280kgf+cm)
Servis port baghg sikma torku 10,8-14,7N-m
’ (110-150kgf-cm)

WTurkce



5. Hava temizleme ve gaz kacaginin kontrolu

* Boru isi tamamlandiginda, havayi temizleyip gaz kacag: olup olmadigi kontrol edilmelidir.

/\ UYARILAR

* Belirlenen sogutma gazi disinda (R410A) sogutma dongusiine baska madde karistirmayin.
e Sogutucu gaz sizintisi olursa, odayl en kisa sirede ve mimkin oldugunca havalandirin.
* R410A ve diger soJutucu gazlar derhal geri toplanmal ve asla dogrudan dogruya ortama birakiimamalidir.

* Sadece R410A icin 6zel bir vakumlu pompa kullanin. Farkli sogutucular icin ayni vakumlu pompanin kullaniimasi
vakumlu pompaya veya uniteye zarar verebilir.

* EQer ilave sogutma gazi kullanilacaksa, bir vakumlu pompa yoluyla Bilesik Basinc
sogutma borularindaki ve i¢c Unitedeki havayl temizleyin ve sonrasinda manometre  Slgiimii
ek sogutma gazi doldurun. Manometre

* Kapatma vana gubugunu kullanmak igin bir altigen anahtar (4mm) manifoldu Swi
kullanin. L| Vana kapatma

e Tiim sogutucu boru birlesme yerleri belirlenen sikma torkunda bir tork bagliklan  vanasi

anahtari ile sikimahdir.

Yiiksek |
basing {=| o
vanasl

Dusiik basing

vanasi
Dolum
hortumlari

Vakumlu pompa Gaz
kapatma

vanasi

=

‘ 1) Dolum hortumunun (manometre manifoldundan gelen) uzanti tarafini gaz kapatma vanasinin servis portuna baglayin.

¢

2) Manometre manifoldunun distk basin¢ vanasini (Lo
kapatin. (Ylksek basingl vanada daha sonra islem

~

timuyle agin ve yiksek basing vanasini (Hi) tamamen
erekmez.)

Q

¢

‘ 3) Vakumlu pompalama yapin ve bilesik manometrenin -0,1MPa (-76cmHg) go6sterdiginden emin olun.*1

¢

4) Manometre manifoldunun distk basing vanasini (Lo) tumuyle kapatin ve vakumlu pompalamay! durdurun.
(Bilesik manometre gdstergesinin geri salinim yapmadigindan emin olmak icin bu durumda birkac dakika bekleyin.)*2

¢

‘ 5) Sivi kapatma vanasinin ve gaz kapatma vanasinin kapaklarini cikarin.

¢

6) Sivi kapatma vanasi gubugunu, vanaylr acmak uzere bir altigen anahtarla saatin tersi yoninde 90° derece dondurun.
5 saniye sonra kapatin ve gaz kacagina karsi kontrol edin.
Sabunlu su kullanarak, ic Unite genisletme somunu ve dis lnite genisletme somunu ve vana cubuklarindaki gaz
kacagini kontrol edin. Kontroll tamamladiktan sonra tim sabunlu suyu temizleyin.

¢

7) Dolum hortumunu gaz kapatma vanasinin servis portundan cikarin, daha sonra sivi ve gaz kapatma vanalarini
tamamen acin. (Vana gubugunu durduktan sonra daha fazla déndirmeye calismayin.)

¢

‘ 8) Vana basliklari ve servis port kapaklarini sivi ve gaz kapatma vanalar icin belirlenen torklarda bir tork anahtari ile sikin.

*1. Boru uzunlugu ve vakumlu pompa calisma siresi

Boru uzunlugu 15m kadar 15m fazla

Calisma stresi 10 dakika’dan az degil | 15 dakika'dan az degil

*2. Bilesik manometre goOstergesi geri salinim yaparsa, sogutucu gazi su iceriyor veya gevsek boru birlesimi s6z konusu
olabilir. Tim boru birlesme yerlerini kontrol edin ve gerekirse somunlar sikin, sonra 2) ila 4) asamalarini yineleyin.

HTurkce 6




Dis Unite Montaiji

6. Sogutucunun yeniden doldurulmasi

Makinenin ad plakasinda kullanilacak olan sogutucu tarint kontrol ediniz.

R410A eklerken alinmasi gereken onlemler
Sivi borusundan sivi halde doldurunuz.

Karigik bir sogutucu oldugundan, gaz halinde doldurmak, sogutucu bilesiminin degismesine neden olarak normal

calismayi Onleyebilir.

1) Doldurmadan énce, silindire bir sifon takili olup olmadigini kontrol edin. (Uzerinde “sivi doldurma sifonu takili” veya

benzeri bir yazi gorintileniyor olmalidir.)

Bir sifon takilh olan silindirin doldurulmasi

Silindiri doldurma sirasinda dik
tutun.

iceride bir sifon borusu oldugundan,
silindirin sivi doldurma sirasinda (stii
asagiya gelecek sekilde olmasi gerekmez.

Diger silindirlerin doldurulmasi

Doldurma sirasinda silindiri
ustl asagiya gelecek sekilde

cevirin.

* Basin¢ saglamak ve yabanci cisimlerin girmesini 6nlemek icin R410A araclarini kullandiginizdan emin olun.

1Bu Griin Kyoto Protokolu tarafindan kapsanan florlu sera
:gazlarl icerir. Gazlari atmosfere bosaltmayin.

1Sogutucu tipi: R410A

:GWP(‘) degeri: 1975 () GWP = kiiresel 1sinma potansiyeli

:LUtfen urunle verilen sogutucu sarj etiketi Uzerine sabit
1murekkep kullanarak doldurun.

'm@® iriniin fabrikadaki sogutucu sarjl,

B ® sahada yuklenen ilave sogutucu miktari ve
:l®+® toplam sogutucu sarji

ACIKLAMA

Doldurulan etiket Urinun sarj agzi
yakinina (6rn. stop vanasi kapaginin
ic kisminin tzerinde) yapistirimalidir.

Contains fluorinated greenhouse gases covered |
I—I by the Kyoto Protocol

RIOA] o- @l |

1 Griniin fabrikadaki sogutucu
sarji:
inite isim plakasina bakin

2 sahada yiiklenen ilave
sogutucu miktar

3 toplam sogutucu sarji

4 Kyoto Protokolu tarafindan
kapsanan florlu sera gazlar
igerir

S dis Unite

6 sogutucu tupu ve sarj
manifoldu

Belirli florlu sera gazlar hakkindaki EU dizenlemesinin ulusal uygulamasi tnite Gzerinde uygun resmi ulusal dilin

kullanilmasini gerektirebilir. O nedenle Uniteyle birlikte ek olarak bir cok dili kapsayan florlu sera gazlarn etiketi verilmistir.

Yapigtirma talimatlarn bu etiketin arka tarafinda gosterilmigtir.

7.

Sogutucu boru isleri

7-1Boru isleri hakkinda ikazlar

Kesinlikle
bir bashk
yerlestirin.

yoksa, genisletme
agzini kir veya suyun
girmesini onlemek igin
bir bantla kaplayin.

e

1
1) Borunun acik ucunu toz ve rutubete karsi koruyun. o
2) Tum boru bukimleri mumkin oldugu kadar yumusak YagmL:W ‘ -
olmalidir. Bikiim icin bir boru biikiicii kullanin. D\ e
7-2Bakir ve 1s1 izolasyon malzemelerinin secimi R
Ticari bakir boru ve fitingler kullanirken, asa@idakilere dikkat edin:
1) izolasyon malzemesi: Polietilen kopiik
Isi iletkenlik orani: 0,041 ila 0,052W/mK (0,035 ila 0,045kcal/mh°C)
Sogutma gaz borusunun yilizey sicakhgi maksimum 110°C’e ulasir.
Bu sicakhda dayanikh isi izolasyon malzemelerini segin.
2) Asagidaki sekilde gaz ve sivi borularini izole etiginizden ve izolasyon
boyutlarini sagladiginizdan emin olun.
Gaz borusu
Gaz tarafi Swi tarafi Ga; borusu sll SI\{I borusu sl
izolasyonu izolasyonu
0.D. 12,7mm 0.D. 6,4mm I.D. 14-16mm I.D. 8-10mm
Minimum egme vyaricapi Kahnhk 10mm Min.
40mm veya daha | 30mm veya daha Gaz borusu
fazla fazla izolasyonu
Kalinlik 0,8mm (C1220T-O)

e Gaz ve sivi sogutucu borulan icin ayri isil izolasyon borularn kullanin.

Kaplama bandi

Uniteler arasi kablo

Swvi borusu
izolasyonu

Sivi borusu

Drenaj hortumu

Duvar
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Pompa Bosaltma Islemi

Cevrenin korunmasi icin, uniteyi tasirken veya bertaraf ederken pompanin kapal olmasina dikkat edin.
1) Sivi kapatma vanasinin ve gaz kapatma vanasinin bashgini gikarin.

2) Giiclii bir sogutma isletimi uygulayin. e
3) 5 ila 10 dakika sonra, sivi kapatma vanasini altigen anahtarla kapatin. Sivi kapatma vanasi K\apah
4) 2 ila 3 dakika sonra, gaz kapatma vanasini kapatin ve gucli sogutma isletimini
durdurun.
Giiclii sogutma isletimi o arpatma —{ '§' )
B ic iinite ACIK/KAPALI anahtari kullaniimasi Servis portu ""(0\'. vana bashar

ic iinite ACIK/KAPALI anahtari en az 5 saniye siireyle basin. (isletim baslayacaktir.)
e Gicli sogutma isletimi yaklasik 15 dakika sonra otomatik olarak duracaktir.
Bir deneme isletimini durdurmaya zorlamak icin, ic Unite ACIK/KAPALI anahtari basin.
Bl Ana iinite uzaktan kumandasinin kullaniimasi
1) “MODE” dugmesine basin ve sogutma modunu secin.
2) Sistemi agmak / kapatmak icin “ON/OFF” butonuna basin.
3) Hem “TEMP” digmesine hem de “MODE” digmesine ayni anda basin.
4) “MODE” diugmesine iki kere basin. (7~ goruntilenecek ve birim, deneme isletimine girecektir.)
* Deneme isletimi yaklasik 30 dakika sonra otomatik olarak duracaktir.
Deneme igletimini durdurmak icin “ON/OFF” butonuna basin.
B Dis iinite giiclii sogutma cahstirma anahtarinin kullaniimasi
Gucli calistirma anahtarina basin (SW1). (isletim baslayacaktir.)
* Guclu sogutma igletimi yaklasik 15 dakika sonra otomatik olarak duracaktir.
Bir deneme isletimini durdurmaya zorlamak icin, gicli calistrma anahtarina basin (SWH1).

/ $102 \ /(‘/—W\
s2 ‘
000 V. — = \
|:| %
LED-A
S B
=RE
o % swa . —
e} Gicli
% calistirma
© @/ anahtar
N ) =
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Kablolama

/\ UYARILAR

* Erimis kablolar, 6rguli kablolar, uzatma kablolari veya yildiz baglantilarini asirn 1sinma, elektrik garpmasi veya
yangina neden olabileceginden kullanmayin.

* Uriiniin icinde yerel olarak satin alinabilen elektrikli parcalar kullanmayin. (Terminal blogundan drenaj pompasi vb.
uzantisi ¢ikartmayin.) Bu elektrik carpmasina veya yangina sebep olabilir.

* Kesinlikle bir toprak kacagi dedektort takin. (Yuksek armonik icin uygun bir tirden.)
(Bu uUnitede bir enversor kullanilir, bu nedenle toprak kacak dedektériniin arnza yapmamasi igin, armonik igin
uygun bir toprak kacak dedektort kullaniimahdir.)

* Temas noktasi araliklarinin arasinda en az 3mm’lik bir araligi olan tim kutuplan ayirma tipli bir kesici kullanin.

* Gug¢ kablosunu ic Uniteye baglamayin. Bu elektrik carpmasina veya yangina sebep olabilir.

e EN61000-3-12(") ile uyumlu ekipman
e Tuim igler tamamlanana kadar guvenlik devre kesicisini agmayin.

1) lzolasyonu kablodan siyirin (20mm). Kablolari terminal kablolart

2) i¢ Unite ve dis Uniteler arasinda baglanti ile_sikica tespit edin. Dis iinite
kablolarini terminal numaralari birbirine TS e
. - . Kablo uzunlugu 10m’yi asarsa, e]e]e]e] | [oXele]
Uyacak §ek|lde baglayln- Terminal 2,0mm capinda kablolar kullanin. L AL 20 da kablolar kull
vidalarini iyice sikin. r e L
Vidalarn sikmak icin diiz bash bir
. . ™ [P Guvenlik & i &
ic Unite /enlik| | Toprak kagag | Gii¢ kaynag
tornavida kullaniimasi tavsiye edilir. C 3 | 537\'0'5' ] o e I ooz 250240V
Kablolari terminal kablolar HOSRN
ile sikica tespit edin. — Toprak

ACIKLAMA

(' Her bir fazda >16 A ve <75 A giris akimi ile kamuya acik disik akimli sistemlere baglanan ekipman tarafindan
uretilen harmonik akimlar igin sinirlan tespit eden Avrupa/Uluslararasi Teknik Standardi.

Guc Besleme \
terminal blogu

e

/@ |

Kablolar dis baskiya maruz Telleri, servis kapagi ve kapatma
kalmayacak sekilde kablo vanasl kapagi saglam bir sekilde
kelepcesini sikica tespit edin. oturacak sekilde bicimlendirin.

Belirtilen kablo tirind kullanin
ve saglam bir sekilde baglayin.

Gic kaynagi terminal kartina kablo baglantisi yaparken asagida
belirtilen noktalara dikkat edin. Yuvarlak
Guc kaynagi kablo baglantilarinda alinacak onlemler. tutturuculu

Giic kayna@ terminal panosuna kablo baglantisi igin yuvarlak terminal ﬂ N

¥ X N S Orgulu
tutturuculu terminal kullanin. Zorunluluk nedeniyle bunun @\’ Y kablo
kullanilmasi mumkun degilse, asagidaki talimatlara muhakkak uyun.

Kablolarin yuvarlak tutturuculu terminallerini 6rtult bolime
yerlestirin ve yerlerine sabitleyin.

e Toprak terminali montaj

Yuvarlak tutturuculu terminali takarken asagidaki Vida Vida
yontemi kullanin. Yuvarlak Duz pul
tutturuculu
terminal Yuvarlak
Diiz pul tutturuculu
O Dogru X VYanlis terminal
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/\ IKAZLAR

* Baglanti kablolarini tek niaveli kablo kullanarak terminal paneline
baglarken, kesinlikle kivirma uygulayin.
Uygulamayla ilgili sorunlar i1si ve yangina yol acabilir.

e Terminal blogunda kablo uglarinin siyriimasi

3) Kabloyu c¢ekin ve baglantisinin kopmadigindan emin olun. Sonra kabloyu bir kablo tutturucu ile yerine takin.

Deneme Isletimi ve Test

1. Deneme isletimi ve test

1-1 Besleme voltajini Olciin ve belirlenen aralikta oldugunu kontrol edin.
1-2 Deneme igletimi sogutma veya isitma modunda yapiimalidir.

* Sogutma modunda en disik program sicakhidini secin, isitma modunda ise en yiksek program sicakhgini secin.
1) Deneme isletimi oda sicakligina bagh olarak her iki modda iptal edilebilir.
2) Deneme igletimi tamamlandiktan sonra, sicakhgi normal bir dizeye getirin (sogutma modunda 26°C ila 28°C,
iIsitma modunda 20°C ila 24°C).
3) Koruma igin, sistem, kapatildiktan sonra 3 dakika i¢in yeniden baslatma islemini iptal eder.

1-3 Panjur hareketi gibi tim iglev ve pargalarin dizgin calistigindan emin olmak igin test isletimini
kullanici kilavuzuna uygun olarak gerceklestirin.
e Klima cihazi bekleme modunda iken az miktarda enerjiye ihtiyac duyar. Sistem montajdan sonra belli bir
sure kullaniimayacaksa gereksiz enerji tuketimini dnlemek icin devre kesiciyi kapatin.
¢ Devre kesici klima cihazina giden gicu kapatmak icin kesme yaparsa, sistem, devre kesici tekrar
acildiginda ilk isletim moduna doéner.

2. Test maddeleri

Test maddeleri Belirti Kontrol
ic ve dig Uiniteler saglam temeller {izerine diizgiin bicimde monte edilmislerdir. | Diisme, sarsilma, giiriiltii
Sogutucu gaz kacag yoktur. Hatali sogutma/isitma iglevi
Sogutucu gaz ve sivi borulan ve i¢ drenaj hortum uzantisi 1sil olarak izole edilmigtir. | Su kacagi
Drenaj borusu diizgun bicimde monte edilmistir. Su kacagi
Sistem duzgin bicimde topraklanmistir. Elektrik kacagi
Uniteler arasi kablaj baglantilari icin belirtilen kablolar kullaniimistir. Ariza veya yanma hasari
ic ve dig Uinitenin hava girisi veya hava cikigi igin agik kanallar vardir. o . .
K=apatma)1 vanalari aciktir, y e d Hatali sogutma/isitma islevi
ic Unite uzaktan kumanda komutlarini diizgiin bigimde almaktadir. Arizali
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