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A PRED INSTALACIOU SI DOKLADNE PRECITAJTE
TENTO NAVOD. TENTO NAVOD USCHOVAJTE VO
VASOM DOSAHU PRE NESKORSIE POUZITIE.

NESPRAVNA  INSTALACIA ALEBO PRIPOJENIE
ZARIADENIA POPRIPADE PRISLUSENSTVA MOZU
SPOSOBIT ZASIAHNUTIE ELEKTRICKYM PRUDOM,
SKRAT, VZNIK NETESNOSTI, POZIARU ALEBO INE
POSKODENIE  ZARIADENIA. POUZIVAJTE LEN
PRISLUSENSTVO  VYROBENE  SPOLOCNOSTOU
DAIKIN, KTORE JE SPECIALNE URCENE PRE
POUZITIE S TYMTO ZARIADENIM. NECHAJTE HO
NAINSTALOVAT ODBORNIKOM.

POKIAL. MATE NEJAKE POCHYBNOSTI TYKAJUCE SA
INSTALACIE ALEBO POUZITIA, JE NUTNE SA VZDY
SPOJIT S VASIM PREDAJCOM SPOLOCNOSTI DAIKIN,
ABY VAM PORADIL A POSKYTOL INFORMACIE.

Originalny navod je v anglictine. Ostatné jazyky su preklady
originalneho navodu.

A Instalaciu musi vykonat technik s opravnenim.
Vyber materidlov a instalacia musi splhat platné
narodné a medzinarodné predpisy.

Pred inStalaciou

B Jednotku ponechajte vo vnutri obalu, az kym ju nedopravite na
miesto inStalacie. Pokial je nevyhnutné jednotku vybalit, pouzite
pri zdvihani pruh jemného materialu alebo ochranné dosticky
spolu s lanom, aby nedoslo k poSkodeniu alebo poSkriabaniu
jednotky.

W Vid navod na instalaciu vnatornej jednotky, kde najdete polozky,
ktoré nie su popisané v tomto navode.

W Pozor pre chladivo série R410A:

Pripojené vonkajSie jednotky musia byt skonstruované
vyhradne pre R410A.

B Predmety nekladte do priamej blizkosti vonkajSej jednotky a

zabrarte tomu, aby sa okolo jednotky hromadilo listie a iné
necistoty.
Listie je teplym ukrytom malych zivocichov, ktoré mézu vniknut
do jednotky. Ak vniknd do jednotky a ak pridu do styku
s elektrickymi suciastkami, mézu spdsobit vznik poruch, dymu
alebo poziaru.

Predbezné opatrenia

HM Jednotku neinstalujte ani neprevadzkujte v miestnostiach
uvedenych nizsie.

- Miesta uskladriujuce mineralne oleje alebo obsahujuce
olejové vypary popr. striekajlci olej napr. kuchyne. (Plastové
diely mézu byt poSkodené.)

- Kde su pritomné korozivne plyny ako su sirnaté plyny.
(Medené potrubia a spajkované spoje mézu korodovat.)

- Kde sa pouzivaju prchavé horlavé plyny ako je riedidlo alebo
benzin.

- Kde su stroje vytvarajuce elektromagnetické viny. (Riadiaci
systém sa méze poskodit.)

- Kde vzduch obsahuje vysoké urovne soli ako su miesta
v blizkosti oceanov a kde napatie velmi koliSe ako su napr.
z4vody. Vo vozidlach alebo na lodiach.

B PrisluSenstvo neinsStalujte priamo na skrifiu. Vitanim otvorov
v skrini zariadenia by mohlo déjst k poskodeniu elektrickych
vedeni a nasledkom toho ku vzniku poziaru.

B Tento spotrebi¢ nie je uréeny na pouzitie osobami, vratane deti,
s obmedzenymi fyzickymi, zmyslovymi alebo mentalnymi
schopnostami alebo nedostatkom skusenosti a znalosti
s vynimkou pripadov, ked su pod dozorom alebo dostavaju
pokyny tykajuce sa pouzivania spotrebi¢a od osoby, ktora je
zodpovedna za ich bezpecnost.

Na malé deti je potrebné davat pozor, aby sa so spotrebic¢om
nehrali.

PrisluSenstvo

Skontrolujte, & je vo vaSej jednotke zahrnuté nasledovné
prisluSenstvo.

© V&
&y
Kovova spona Vypustacia Podlozka pre Stredné
1 kus hadica zavesnu konzolu tesnenie
1 kus 8 kusov 2 kusov

Izolacia spojeni

Ay &

o

Velké tesnenie pre plynové pre kvapalinové Skrutky pre
1 kus potrubie potrubie priruby kanalov
1 kus 1 kus 1 'sada

Ostatné: navod na instalaciu a pouzitie 16 kusov

Skrutky pre upevnenie panelov su pripojené k vstupnému panelu
vzduchu.
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Volitelné prisluSenstvo

B Existuju dva typy dialkovych ovladacov: drétovy a bezdrétovy.
Zvolte dialkovy ovladaé¢ podla poziadaviek zakaznika a

Volba miesta inStalacie

(Vid obrazok 1 a obrazok 2)

nainstalujte ho na vhodnom mieste. 1 Zvolte také miesto instalacie, ktoré spifia nasledovné
Pri vybere vhodného dialkového ovladaca vid katalégy a podmienky a o ktorom ste sa dohodli so zakaznikom.
technicka literatura. - Kde je mozné zaistit optimalne rozloZenie vzduchu.
MW Pri instalacii nasavania na spodku: panel vstupu vzduchu a - Kde prudenie vzduchu nie je ni¢im blokované.
textilny spoj vstupného panelu vzduchu. - Kde méze byt kondenzat spravne vypusteny.
- Kde znizeny strop nie je viditelne skloneny.
U nasledovnych poloziek je nutné davat Specialny pozor . SKSS:: mozné zaistit dostatocny volny priestor pre udrzbu a
pocas konstrukcie a kontroly po ukoné€eni instalacie L s
- Kde nie je riziko uniku horfavého plynu.
— - Zariadenie nie je uréené na pouzivanie v pripadnom
Od;zl:;';'lt: 4 vybusnom prostredi.
skontrolované - Kde je mozné prepojenie vnutornej a vonkajsej jednotky
Je vntora jednotka pevne upevnena? potrubim v povolenom rozsahu. (Pozrite navod na instalaciu
Jednotka by mohla spadnut, vibrovat alebo robit hluk. vonkajsej jednotky.)
Je skugka utesnenia plynu ukongena? - Vnatornu jednotku, vonkajsiu jednotku, elektrické vedenie
MbéZe to mat za nasledok nedostato&né chladenie alebo sietového elektrického napéjania a prenosové vedenie
karenie. umiestnite najmenej 1 meter od televiznych a rozhlasovych
Je jednotka dostatocne izolovana a skontrolovana, ¢i prijimacov. Toto opatrenie je nutné ako prevencia proti
neunika vzduch? N ru$eniu obrazu a zvuku uvedenych prijimacov. (Podla
Kondenzovana voda moZze kvapkat. podmienok, pri ktorych sa generuju elektrické viny, mbze
Je odtok plynuly? zariadenie generovat elektricky Sum aj vo vzdialenosti
Kondenzovana voda méze kvapkat. 1 metra.)
Je napajacie napétie rovnaké, ako je to zobrazené - Pri instalacii stipravy bezdrotového dialkového ovladaca
navyrobnom &titku? . . moze byt vzdialenost medzi bezdrétovym dialkovym
Jednotka sa mdze poskodit alebo mézu vyhoriet f o . . o , . .
jednotlivé komponenty. ovlada¢om a vnutornou jednotkou kratsia, ak su v miestnosti
Jo oloktricke — - oenie botrubl Soravne? Ziarivky, ktoré su elektricky spustané. Vnutorna jednotka
e elektrické zapojenie a pripojenie potrubi spravne? P . . 5 < e
Jednotka sa mdéze poskodit alebo mézu vyhoriet mu§| byt ne?lnstevl!ov.a.na pokial mozno v Co najvacsej
jednotlivé komponenty. vzdialenosti od Ziariviek.
Je jednotka bezpetne uzemnena? - Priamo pod vnutornu alebo vonkajsiu jednotku neumiestriujte
Nebezpecné pri nespravnom elektrickom uzemneni. predmety, ktoré su nachyiné na vihkost. Za ur€itych
o . - e oo podmienok méze kondenzacia na hlavnej jednotke alebo
Suhlasi elektrické zapojenie podla Specifikacii? L . . i L
Jednotka sa méze poskodit alebo mézu vyhoriet chladiacich potrubiach, znecisteny vzduchovy filter alebo
jednotlivé komponenty. upchatie vypustania spdsobit kvapkanie, ¢o ma za nasledok
Blokuje nie¢o vystup alebo vstup vzduchu vnitornej alebo znicenie alebo poruchu prislusného predmetu.
vonkajsej jednotky?
Moze to mat za nasledok nedostatoéné chladenie. 2 Zaistite, aby bol na strane nasavania vzduchu a vystupu
Je zaznamenana dizka chladiaceho potrubia a dodatoéné vzduchu nainstalovany ochranny kryt, ktory zabrani tomu, aby
doplnenie chladiva? niekto strkal ruky do lopatiek ventilatora alebo do priestoru
Napln chladiva v systéme nie je jasna. vymennika tepla.
Su vzduchové filtre spravne upevnené (pri inStalacii Tento ochranny kryt musi spifiat prisluéné eurépske a narodné
so zadnym kanalom)? doi
Udrzba vzduchovych filtrov mdze byt nemozna. predpisy.
Nastavili ste vonkajSi staticky tiak? 3 Pre inStalaciu pouzite zavesné skrutky. Skontrolujte, ¢i je alebo
MbzZe to mat za nasledok nedostato¢né chladenie alebo Lo N , . L .
Kdrenie. nie je strop dostatocne pevny pre unesenie hmotnosti vnutornej
jednotky. Ak existuje riziko, pred instalaciou jednotky zosilnite
i L. i strop.
Poznamky pre instalatéra
. . A . . . 1 Servisny priestor
B Tento navod si dokladne preStudujte, aby ste zabezpedili o y p )
spravnu instalaciu. Nezabudnite poudit zakaznika o spravnej 2 Vypustacie potrubie
prevadzke systému a ukazte mu priloZzeny navod na obsluhu. 3 Pripojka elektrického napajania
B Zakaznikovi vysvetlite, aky systém je nainstalovany. V navode 4  Pripojka prenosového vedenia
na obsluhu spravne vyplite prislusné Specifikacie instalacie 5  Vypustaci vystup pre udrzbu
v kapitole "Co robit pred spustenim prevadzky". 6  Plynové potrubie
7 Kvapalinové potrubie
Dolezité informacie tykajuce sa pouzitého
chladiva
Tento vyrobok obsahuje fluorizované sklenikové plyny, ktorych sa
tyka takzvany Kyoto protokol.
Typ chladiva: R410A
GWP(" hodnota: 1975
() GWP = global warming potential (potencial globalneho oteplenia)
V zavislosti od europskej alebo miestnej legislativy mozu byt
potrebné pravidelné kontroly Uniku chladiva. Skontaktujte sa prosim
s miestnym predajcom, ktory Vam poskytne viac informacii.
DAIKIN
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Pripravy pred instalaciou

1 Vztah otvoru v strope k polohe jednotky a zavesnych skrutiek.

(Vid obrazok 5)

Model A (mm) B (mm)
20~32 550 586
40 700 738
50~80 1000 1038
100+125 1400 1438

1 Vnutorna jednotka

2 Potrubie

3 Vzdialenost zavesnych skrutiek (4x)
4

Vzdialenost zavesnych skrutiek

Pri inStalacii zvolte jednu z niZzSie uvedenych moznosti.

Standardné nasavanie zo zadnej strany (Vid obrazok 6a)

Povrch stropu

Otvor v strope

Servisny pristupovy panel (pridavné volitelné prisluSenstvo)
Vzduchovy filter

Kanal vstupu vzduchu

Servisny otvor kanalu

N OO R WON -

Vymenitelna doska

InStalacia so zadnym kanalom a servisnym otvorom kanalu
(Vid obrazok 6b)

InStalacia so zadnym kanalom a servisnym otvorom kanalu
(Vid obrazok 6c)

POZNAMKA Pred instalaciou jednotky (v pripade instalacie
ﬂ_ s kanalom, ale bez servisného otvoru kanalu): zmente
polohu vzduchovych filtrov.

1 Na vonkajsej strane jednotky
odoberte vzduchovy(é) filter(e)

2 Odoberte vymenitelnu dosku

3 Navnutorna stranu jednotky
nainstalujte vzduchovy(é)
filter(e) 2

4  Opat nainstalujte vymenitelnu
dosku

POZNAMKA  Pri inStalacii kanalu pre vstup vzduchu vyberte
ﬂ_ upeviovacie skrutky vy€nievajuce na vnutornej strane
- priruby najviac 5mm, aby bol vzduchovy filter
chraneny pred poSkodenim pocas udrzby filtra.

1 Kanal vstupu vzduchu 1 2
2 Vnutorna strana priruby

3  Upevnovacia skrutka

<5 mm

Montéz panelu vstupu vzduchu s textilnym spojom (Vid
obrazok 7a)

Priama montaz panelu vstupu vzduchu (Vid obrazok 7b)

Povrch stropu
Otvor v strope
Panel vstupu vzduchu (pridavné volitelné prisluSenstvo)

Vnutorna jednotka (Zadna strana)

A Hh WO N =

Textilny spoj panelu vstupu vzduchu (Pridavné volitelné
prisluSenstvo)

20~32 610
40 760
50~80 1060
100+125 1460

Nasavanie zo spodnej strany (Vid obrazok 7c)

POZNAMKA  Jednotku je mozné pouzivat s nasavanim zo spodnej
‘_l_— strany. Vymenitelnu dosku vymerite za dosku drziacu
vzduchovy filter.

1 Doska so vzduchovym filtrom (filtrami)

2 Vymenitelna doska

POZNAMKA Pri inej nez S$tandardnej inStalacii si vyZiadajte
‘-L_ podrobnosti od zastupcu spolo¢nosti Daikin.

2  Otacky ventilatora pre tato vnutornu jednotku su nastavené tak,
aby vznikal Standardny externy staticky tlak.

3 Nainstalujte zavesné skrutky.

(Ako zavesnu skrutku pouzite skrutku velkosti M10.) Pouzite
kotvy v existujucich stropoch a hmozdinku, kotvu alebo iné diely
dodané zakaznikom pre nové stropy za ucelom zosilnenia
stropu pre unesenie hmotnosti jednotky.

Priklad instalacie

(Vid obrazok 3)

Kotva

Stropna doska

Dlha matica alebo oto¢na objimka

Zavesna skrutka

a b~ W N =

Vnutorna jednotka

POZNAMKA  V3etky vyssie uvedené diely dodava zakaznik.

-
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InStalacia vnutornej jednotky

Pri intalacii pridavného volitelného prisluSenstva (s vynimkou
panelu pre vstup vzduchu) si tiez precitajte priru¢ku pre instalaciu
pridavného volitelného prisluSenstva. V zavislosti od podmienok na
mieste instalacie moze byt jednoduchSie nainStalovat pridavné
volitelné prisluSenstvo este pred instalaciou vnatornej jednotky.

1

2

3

Docasne nainstalujte vnatornu jednotku.

- Zavesnu konzolu upevnite na zavesnu skrutku. Pevne ju
upevnite pouzitim matice a podlozky z hornej a dolnej strany
zavesnej konzoly. (Vid obrazok 4)

1 Matica (dodava zakaznik)

2 Podlozka pre zavesnu konzolu (dodava sa s jednotkou).

3 Dotiahnite (dvojita matica)

Presvedcte sa, Ci je jednotka vyrovnana do vodorovnej polohy.

- Jednotku neinstalujte naklonenud. Vnutorna jednotka je
vybavena vstavanym vypustacim ¢erpadlom a plavakovym
spinacom. (Ak je jednotka sklonena voci prietoku
kondenzatu, plavakovy spina¢ sa méze poskodit a spdsobit
kvapkanie vody.)

- Pomocou vodovahy alebo vinylovej rurky naplnenej vodou
skontrolujte vo vSetkych Styroch rohoch, &i je jednotka
vodorovna (vid obrazok 9).

1 Vodovaha

2 Vinylova rarka

Dotiahnite hornu maticu.

Chladiace potrubie

Pre chladiace potrubie vonkajSich jednotiek vid navod na instalaciu
prilozeny k vonkajsej jednotke.

Predtym ako sa chladiace potrubie zacne pouzivat, skontrolujte,
ktory typ chladiva sa pouziva.

A VSetky potrubia dodané zakaznikom musi na mieste

montaze nainstalovat technik chladiacich zariadeni
s prislusSnym  opravnenim. Zariadenie musi splnat
prislu§né miestne a narodné predpisy.

Pouzite rezacku a ohrariovacku potrubia vhodnu pre dany typ
chladiva.

Aby nedoslo k vniknutiu prachu, vihkosti alebo inych cudzich
predmetov do potrubia, bud jeho koniec zatlate alebo ho
zakryte paskou.

Pouzivajte bezSvové rarky zo zliatiny medi (ISO 1337).
Vonkajsia jednotka je naplnena chladivom.

Aby sa zabranilo dniku vody, kompletne vykonajte prace
tepelnej izolacie na oboch stranach plynového a kvapalinového
potrubia. Pri pouzivani tepelného c&erpadla moze teplota
plynového potrubia dosiahnut priblizne az 120°C, takze
pouzivaijte izolaciu, ktora je dostato¢ne tepelne odolna.

Pri pripojovani alebo odpojovani potrubi ku alebo z jednotky
nezabudnite spolo¢ne pouzit bezny kld¢ ako aj momentovy
krae.

Momentovy kltu¢
Kra¢

Spojenie potrubi

B W N =

Nastréna matica

Do chladiaceho obvodu nepridavajte Ziadne iné latky nez je
$pecifikované chladivo napr. vzduch atd.

Pre nastréné pripojenia pouzivajte len Zihany material.

Vid Tabulka 1 pre rozmery priestorov nastrénych matic a vhodny
kratiaci moment dotahovania. (Prili§ silné dotiahnutie méze
poskodit ohranenie a spdsobit unik chladiva.)

Tabulka 1

Priemer Rozmery

potrubia Krutiaci moment ohranenia A Tvar
(mm) dotahovania (N°m) (mm) ohranenia

6,4 15~17 8,7~9,1 90°+2
29,5 33~39 12,8~13,2
@12,7 50~60 16,2~16,6
15,9 63~75 19,3~19,7

Pri pripojovani nastrénej matice potrite vnuatorny povrch
éterovym alebo esterovym olejom a pred pevnym dotiahnutim
matice najprv dotiahnite rukou o 3 az 4 otacky.

Ak plyn chladiva pocas instala¢nych prac unika, priestory ihned
vyvetrajte. Pri styku plynu s otvorenym plamenom z chladiva
unika jedovaty plyn.

Zaistite dokonalu tesnost plynového potrubia. V pripade uniku
plynu chladiva sa pri styku plynu s otvorenym plameriom
(napriklad u vykurovacieho telesa, alebo kuchynského sporaku
atd.) m6zu uvolfiovat jedovaté plyny.

Nakoniec zaizolujte tak, ako je zobrazené na obrazku
uvedenom nizsie.

Postup izolacie potrubia

Plynové potrubie Kvapalinové potrubie

6 3 2 645 16 3 26435
L [ &

Izolaény material potrubia (dodava zakaznik)

Spojenie pomocou nastrénej matice
Izolacia spojov (dodana s jednotkou)
Izolaény material potrubia (hlavna jednotka)
Hlavna jednotka

Svorka (dodava zakaznik)

N OO g hA WON -

Stredné 1 tesnenie pre plynovu stranu (dodané s jednotkou)
Stredné 2 tesnenia pre kvapalinovu stranu (dodané s
jednotkou)

Pretocenie spojov smerom hore
Nasadenie na zakladru

Dotiahnite ostatné diely nez izolaény material potrubia

o0 w >

Obalujte od zakladne jednotky az po vrch spojenia pomocou
nastrénej matice

A Pri miestnej izolacii nezabudnite spoje potrubi
zaizolovat po celej dizke vo vnutri jednotky.
Volne pristupné potrubie méze spdsobit kondenzaciu
alebo v pripade, Ze sa ho dotknete, popaleniny.

Navod na instalaciu a pouzitie
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Preventivne opatrenia pri spajkovani

Pri spajkovani je nutné zabezpecit privod dusika.

Spajkovanie bez dusikovej nahrady alebo uvolfiujuce dusik do
potrubia spdsobuje vytvaranie velkého mnozstva okysli¢eného
materialu vo vrstve na vnutornej strane potrubia. Tato vrstva
nepriaznivo ovplyviuje funkciu ventilov a kompresorov
chladiaceho systému a zabrariuje normalnej prevadzke.

Ak ma byt pri spajkovani v potrubi dusik, musi byt nastaveny na
tlak 0,02 MPa pomocou redukéného ventilu (=prave postacujuci
tlak, aby bol tento tlak citit na kozi).

1 2 3

<6 i~

Chladiace potrubie
Spajkovany diel

Upevnenie pomocou pasky
Ruény ventil

Tlakovy redukény ventil
Dusik

o G A W N =

InStalacia vypustacieho potrubia

InStalujte vypustacie potrubie tak, ako je zobrazené na obrazku a
uskutoCnite opatrenia proti kondenzacii. Nespravne nainstalované
potrubie mdze viest k netesnostiam a k pripadnému zvlhnutiu
nabytku a inej vybavy.

1-1.5m| 1

1 Zavesna ty¢

W Nainstalujte vypustacie potrubie.

- Potrubie nainstalujte ¢o najkratSie a zaistite jeho sklon
smerom dole s gradientom najmenej 1/100, aby vo vnutri
potrubia nezostaval zachyteny vzduch.

- Priemer potrubia musi byt rovnaky alebo vacsi ako je
priemer spojovacieho potrubia (vinylova rurka menovitého
priemeru 25 mm a s vonkajsSim priemerom 32 mm).

- Dodanu vypustaciu hadicu pokial mozno zasurite do
vypustacieho otvoru.

- Dotiahnite kovovu sponu tak, aby hlava skrutky bola menej
ako 4 mm od dielu kovovej svorky, ako je uvedené na
obrazku.

Vypustacia pripojka (pripojena k jednotke)

Vypustacia hadica (dodavana s jednotkou)
Kovova spona (dodavana s jednotkou)

Vypustacie potrubie (dodava zakaznik)

a b W N =

Velké tesnenie (dodavané s jednotkou)

- Dodané velké tesnenie obalte okolo kovovej svorky,
vypustaciu hadicu zaizolujte a upevnite pomocou spén.

- Celud vypustaciu hadicu vo vnutri budovy zaizolujte (dodavka
zakaznika).

- Ak nie je mozné vypustaciu hadicu ulozit s vhodnym
sklonom, pouzite hadicu s vypustacim stupajucim potrubim
(dodava zakaznik).

Ako intalovat vypustacie potrubie (Vid obrazok 10)

Stropna doska

Zavesna konzola
Nastavitelny rozsah
Vypustacie stupajuce potrubie

Vypustacia hadica (dodavana s jednotkou)

O A A~ W N =

Kovova spona (dodavana s jednotkou)

Vypustaciu hadicu pripojte ku vypustaciemu stupajucemu
potrubiu a zaizolujte ich.

Vypustaciu hadicu pripojte k vypustaciemu potrubiu na
vnutornej jednotke a upevnite ju kovovou svorkou.

Instalacia A (mm)

Instalacia s nasavanim zo zadnej Casti 231
S instalaciou textiiného kanalu 350-530
S priamou instalaciou panelu vstupu vzduchu 231

Predbezné opatrenia

- Vypustacie stdpajuce potrubie nainstalujte do vysky menej
ako 625 mm.

- Vypustacie stupajuce potrubie nainstalujte do pravého uhla
s vnutornou jednotkou a nie viac ako 300 mm z jednotky.

- Aby sa zabranilo tvorbe vzduchovych bublin, nainstalujte
vypustaciu hadicu vodorovne alebo s nepatrnym sklonom
smerom hore (£75 mm).

POZNAMKA  Sklon pripojenej vypustacej hadice nesmie
‘-L_ prekro€it 75 mm, aby vypustaci nastavec
- nemusel odolavat dalSim silam.

K dosiahnutiu spadu 1:100 nainstalujte
zavesné ty€e vo vzdialenosti 1 az 1,5 m.

Pri spojovani viacerych vypustacich potrubi
nainstalujte potrubia podla obrazku 11. Zvolte
spajanie vypustacieho potrubia, ktorého
rozmery su vhodné pre prevadzkovy vykon
jednotky.

1 Vypustacie potrubia spajajuce sa v bode T

Skusanie vypustacieho potrubia

Po ukonéeni instalacie potrubia skontrolujte, ¢i sa vypustanie
uskuto€nuje bez prekazok.

Cez vystup vzduchu postupne pridavajte 1| vody. Skontrolujte,
¢i neunika voda.

Spodsob pridavania vody. Vid obrazok 8.

Privod vody

Prenosné &erpadio

Veko privodu vody

Nadoba (pri nalievani vody z privodu vody)

Vypustaci vystup pre udrzbu (s gumenou vypustacou zatkou)

o g A~ WO DN =

Chladiace potrubia

FXMQ20~125P7VEB
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A Upozornenie pre vypustaciu pripojku
Neodoberajte zatku vypustacieho potrubia. Mohla by
zacat vytekat voda.

Vypustaci vystup sa pouziva len pre vypustanie vody pred
zaCatim udrzby, ak sa nepouziva vypustacie Cerpadlo.
Zatku vypustania nasadzujte a vyberajte s citom. Pouzitie
velkej sily by spdsobilo deformovanie pripojky vypustacej
nadoby.

H Vytiahnutie zatky

1 Vypustacia zatka

Zatkou nekyvajte hore a dole.
W Zasunutie zatky

1 Vypustacia zatka
2 Krizovy skrutkovac

Vlozte zatku a stlacte pouzitim krizového skrutkovaca

Najprv vykonajte eletrické zapojenie tak, ako je uvedené v "Elektrické
zapojenie" na strane 6 a ako nastavit dialkovy ovlada¢ akoje
vysvetlené v "Priklad zapojenia a ako nastavit dialkovy ovladac" na
strane 7.

Ked je ukon¢ena praca elektrického zapajania

Skontrolujte vypustanie pocas rezimu prevadzky chladenia COOL,
vysvetlené v "Skusobna prevadzka" na strane 10.

Ked nie je ukoncena praca elektrického zapajania

Odoberte kryt spinacej skrine a ku svorkam pripojte jednofazovy
zdroj elektrického napajania ako aj dialkovy ovladag. (Vid "Elektrické
zapojenie" na strane 6, kde najdete montaz alebo demontaz spinacej
skrine.) (Vid obrazok 12 a obrazok 14)

Kryt spinacej skrine

Pripojka prenosového vedenia

Pripojka elektrického napajania

Schéma zapojenia

Elektricka rozvodna skrifa

Plastova spona

Zapojenie dialkového ovladaca

Svorkovnica pre pripojenie prenosového vedenia

© 00 N O O b~ WO N =

Elektrické napajanie
Vnutorna karta PCB 1

- =
- o

Svorkovnica elektrického napajania

-
N

Riadiace zapojenie medzi jednotkami
Vnutorna karta PCB 2
Vnutorna karta PCB 3 (len pre jednotky 50~125)

= -
w0

Pouzitim tlacidla dialkového ovladaca zvolte rezim inSpekénej/
skusobnej prevadzky. Jednotka aktivuje skusobnu prevadzku. Stlacte
tlacidlo volby rezimu prevadzky (3 a zvolte prevadzku vetrania
(fan operation) '2’ Potom stlaéte tlacidlo on/off (zap./vyp.) Q)
Vnutorny ventilator a vypustacie CcCerpadlo su v prevadzke.
Skontrolujte, ¢i z jednotky neunika voda. Stlacte , aby ste dostali
sp§t do prvého rezimu.

Elektrické zapojenie

VsSeobecné pokyny

B VSetky diely, materialy a elektrické prace dodané zakaznikom
musia spifiat miestne predpisy.

B Pouzivajte vyluéne medené vodice.

W Pri zapajani vonkajSej jednotky, vnuatornych jednotiek a
dialkového ovlada¢a dodrzujte "Schému zapojenia" prilozenu
k telesu jednotky. Podrobnosti o zaveseni dialkového ovladaca
najdete v "Navode na instalaciu dialkového ovladaca".

B Celé elekirické zapojenie musi uskutocnit elektrikar s platnym
osvedcéenim.

B Ku elektrickému napajaniu pripojte isti€ obvodu zvodového
prudu a poistku.

HW Hlavny vypina¢ alebo iné prostriedky na odpojenie, ktoré maju
oddelené kontakty na vSetkych pdloch, musia byt pevne
zapojené podla prislusnych miestnych a narodnych zakonov.
Uvedomte si, Zze v pripade vypnutia a opatovného zapnutia
elektrického napdjania sa ¢&innost zariadenia automaticky
obnovi.

B Tento systém sa skladd z viacerych vnuatornych jednotiek.
Oznacte kazdu vnutornu jednotku ako jednotku A, jednotku B...
a zaistite, aby zapojenie svorkovnice k vonkajSej jednotke a
jednotke BS bolo spravne. Ak elektrické zapojenie a potrubie
medzi vonkajSou jednotkou a vnutornou jednotkou nie je
spravne, v systéme méze dojst k poruche.

B Zaistite uzemnenie klimatizacnej jednotky.

B Uzemnovacie vedenie nepripajajte ku:

- plynovym potrubiam: ak unika plyn, méze spdsobit vybuchy
alebo vznik poziaru.

- uzemneniu telefénneho vedenia a bleskozvodom: méze
spbsobit nenormalne vysoky elektricky potencial uzemnenia
pocas burok s bleskami.

- inStalaénym potrubiam: ak sa pouziva plastové potrubie,
nema uzemfovacie ucinky.

B Zabezpelte, aby elektrické vedenia boli _>r—¢<_ ,

odizolované rovnako. -

Elektrické charakteristiky

EIek't_riclfé
Rozsah napajanie
HETENE] MCA MFA
20 0,6
25 0,6
32 0,6
40 1,6
50 50/60 220-240/220 +10% 1,4 16 A
63 1,4
80 1,7
100 23
125 29

MCA: Minimalny prud obvodu (Min. circuit Amps) (A)
MFA: Maximalny prud poistky (Max. Fuse Amps) (A)

POZNAMKA  Podrobnosti najdete v odseku "Elektrické udaje"
‘-l_ v knihe technickych udajov.

Navod na instalaciu a pouzitie
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Specifikacie poistiek a vedeni dodanych zakaznikom

Elektrické napajanie

Poistky dodané
zakaznikom Vedenie Velkost

20~125 16 A HO5VV-U3G

Miestne predpisy

Vedenie Velkost
0,75-1,25 mm?

20~125 Vedenie s izolaciou (2)

POZNAMKA  Podrobnosti najdete v kapitole "Priklad zapojenia” na
fl-_ strane 8.

Povolena diZka prenosového vedenia medzi vnitornou a vonkaj$ou
jednotkou a medzi vnutornou jednotkou a dialkovym ovladacom je
nasledovna:

1. VonkajSia jednotka — vnatorna jednotka: max. 1000 m (celkova
dizka zapojenia: 2000 m)

2. Vnutorna jednotka — dialkovy ovladaé: max 500 m

Priklad zapojenia a ako nastavit dialkovy
ovladaé

Ako zapojit vedenia

Podla obrazku 12 odoberte kryt spinacej skrinky a uskutoCnite
zapojenie.

Kryt spinacej skrine

Privod nizkonapatovych vodi¢ov do spinacej skrine

Privod vysokonapatovych vodicov do spinacej skrine

Schéma zapojenia

a b WON =

Elektricka rozvodna skrina

PREDBEZNE OPATRENIA

1 Pri pripojovani ku svorkovnici napajania dodrzujte uvedené
pokyny a poznamky.
- Na pripojenie ku svorkovnici zapojenia jednotiek pouzite
kruhovu stlaéanu svorku pre izolaéné puzdro. Ak sa neda
z vaznych dévodov pouzit, dodrzujte nasledovné pokyny.

1 Stlacana svorka s kruhovym
{ zavesom
| 2 Nasadte izolaénu objimku
1.2 3 3 Zapojenie
- Na tuistu svorku elektrického napajania nepripajajte vedenia
rozliénych hodnét. (Volné spoje mozu spbsobit prehriatie.)

- Pri pripojovani vedeni tych istych hodnét ich pripojte podla
obrazku.

—_— —_—
( J ([ T (L )
(X ]| ( ]

O X X

Pouzite $pecifikované elektrické vedenie. Vedenie bezpectne
pripojte ku svorke. Vedenie upevnite bez pouzitia velkej sily
pbsobiacej na svorku. Pouzite momenty podla nizSie
uvedenej tabulky.

Kratiaci moment pri dotahovani (Nem)

- Pri nasadzovani veka riadiacej skrine nesmie dojst
k zaseknutiu niektorého z vedeni.

- Po zapojeni vSetkych vedeni vyplite vSetky medzery
v prechodovych otvoroch skrine tmelom alebo izolaciou
(zabezpecuje zakaznik), aby nedoslo ku vniknutiu malych
zivocichov a nedistoty do jednotky z vonkajsej strany, ¢o by
mohlo spdsobit vznik skratu obvodov riadiacej skrine.

Celkovy prud vedenia medzi vnutornymi jednotkami nesmie
prekro€it 12 A. Pri pouziti dvoch napajacich elektrickych vedeni
s prierezom va&sim ako 2 mm? (@1,6) rozdelte vedenie mimo
svorkovnice jednotky v sulade s predpismi a normami pre
elektrické zariadenia.

Vetvenie musi byt izolované a kvalita izolacie musi byt rovnaka
alebo vyssia ako izolacia samotného napajacieho vedenia.

Na tu istd svorku uzemnenia nepripajajte vedenia rozlicnych
hodnét. Volné spoje mézu narusit ochranu.

Snuary dialkovych ovladaov a prepojenie medzi jednotkami
musia byt umiestnené najmenej 50 mm od ostatnych
elektrickych vedeni. Nedodrzanie tohto navodu méze mat za
nasledok poruchu v désledku elektrického Sumu.

Pri zapojeni dialkového ovladaca si prestudujte "Navod na
inStalaciu dialkového ovlada¢a" prilozeny k dialkovému
ovladacu.

Elektrické napajanie nikdy nepripdjajte ku svorkovnici prenoso-
vého vedenia. Tato chyba by znamenala poSkodenie celého
systému.

Pouzivajte len Specifikované vedenia a vedenia pevne pripojte
ku svorkam. Davajte pozor, aby ste vedenia na svorkach
nevystavili externému  namahaniu. Zapojenie  udrzujte
v poriadku a tak, aby neprekazalo inému zariadeniu ako napr.
otvaraniu krytu spinacej skrine. Uistite sa, Ze veko sa uzatvara
natesno. Nespravne pripojenia mézu mat za nasledok prehriatie
a v najhorSom pripade zasiahnutie elektrickym prudom alebo
vznik poziaru.

Svorkovnica pre prenosové vedenie jednotky a 0.9
dialkovy ovladaé ’
Svorkovnica elektrického napajania 1,2
FXMQ20~125P7VEB DAIKIN Néavod na inStalaciu a pouzitie

Klimatiza¢né zariadenia systému VRV
4PW56481-2

7



Priklad zapojenia

Nainstalujte zapojenie elektrického napajania kazdej jednotky
s vypina¢om a poistkou tak, ako je zobrazené na obrazku 16.
Elektrické napajanie

Hlavny vypinac

Elektrické napajanie

Prenosové zapojenie

Vypinaé

Poistka

Len BS jednotka REYQ

Vnutorna jednotka

© 0 N O G A~ WN -

Dialkovy ovlada¢

Priklad kompletného systému (3 systémy)

Pri pouziti 1 dialkového ovladaca pre 1 vnutornu jednotku (normalna
prevadzka) (Vid obrazok 15)

Pre skupinové ovladanie alebo pouzitie s 2 dialkovymi ovladaémi
(Vid' obrazok 17)

Ked je obsiahnuta jednotka BS (Vid obrazok 13)

Vonkajsia jednotka

Vnutorna jednotka

Dialkovy ovlada¢ (volitelné pridavné prislusenstvo)
Najvzdialenejsia vnutorna jednotka

Pre pouzitie s 2 dialkovymi ovladaémi

Jednotka BS

o A WN =

POZNAMKA  Pri pouziti skupinového ovladania nie je potrebné
n— vytvarat adresu vnutornej jednotky. Adresa je automa-
- ticky nastavena pri pripojeni elektrického napajania.

PREDBEZNE OPATRENIA

B Pre elektrické napajanie jednotiek toho istého systému sa méze
pouzit jediny vypina¢. Napriek tomu je potrebné dokladne
vybrat vypinace a obvody vetvenia.

B Ako dialkovy ovlada¢ skupinového ovladania zvolte dialkovy
ovladag, ktory sa hodi pre vnatornu jednotku, ktora ma vacsinu
funkcii.

W Zariadenie neuzemriujte na plynové, vodovodné potrubia alebo
bleskozvody popr. uzemnenia telefonnych vedeni. Nespravne
uzemnenie méze mat za néasledok zasiahnutie elektrickym
prudom.

Nastavenia na mieste insStalacie

Nastavenia na mieste instalacie musia byt uskuto€¢nené z dialkového

ovladaca a v sulade s podmienkami instalacie.

B Nastavenie sa moZe uskuto&nit zmenou "Cisla rezimu", "Cisla
prvého kédu" a "Cisla druhého kédu" ("Mode number”, "First
code No." a "Second code No.").

B Pri nastavovani a prevadzke si prestudujte "Nastavenia na
mieste indtalacie" v navode na instalaciu dialkového ovladaca.

Suhrn nastaveni na mieste instalacie

Cislo | Cislo Cislo druhého kédu (Second code No.) (Pozndmka 2)
rezimu | prvého
(Mode | kédu
No.) | (First
(Poznam-| code
ka1) | No.) Popis nastavenia
Znecistenie filtra Filer
Silné/Siabé s | |t0000 | 55000
= Nastavenie dhou 3ivot- hodin hodin
na definovanie nostou
Casu medzi 2
zobrazeniami Filter
bsteniafirana | oy e la0500  |e |+1250
0 |displeji (Akje 150" B8 lhodin B |nodin | -
znecistenie silné, nostou
nastavenie samoze
zmenit na polovicu
Casu medzi 2 “
zobrazeniami Stan- , )
Eistenia filtra na dardny 4200 hodin 4100 hodin
displeji) fter
Pouzite snima¢ o
jednotky (alebo Pqu2|t§ fen .
10 dialkovy snima¢ Pouzite len
(20) s:fim(a“éyakje jednotky (alebo | snimaé
2 | Vyber termostatického snimaca | nainstalovany) dlglkoyy . dla\'kovve o —
e snimac, ak je ovladaca.
diafkového na_msta\ovany), (Vid
oviadata. (Vid (Vid ) pozndmka 5+6)
poznamka 5+6) poznamka 5+6)
Nastavenie zobrazenia ¢asu
3 | medzi 2 zobrazeniami Eistenia | Zobrazenie Nezobrazenie |— —
filtra na displeji
cn PouZite snima¢
IF; ?1uszrllti?naé je_dnotky (alebo
jednotky dlql‘kon .
5 Termostaticky snima¢ (alebo dialkovy Smimac, ak e
. P PR nainstalovany) | — -
v skupinovom ovladani snimac, ak je asnimad
nainstalovany). dialkovéh
(vid alkoveho
oznémka 6) ovladaca. (Vid
P poznamka 4+5+6)
Vystupny signal X1-X2 Termostatzap + Po-
QO | pridavnej volitelnej stipravy chod — Prevadzka rucha
KRP1B PCB. kompresora
Vstup ZAP/VYP zvonka Prevadzka
1 (Vstup T1/T2.) = Nastavenie, | Vynitené ON/OFF _ _
ked je ON/OFF (ZAP./VYP.) | vypnutie (OFF) (ZAPIVYP)
vynutené zvonka. R
Nastavenie ventilatora pocas Menovits VYP.
12 3 | VYP termostatu pri prevadzke | LL enovita (Vid —
(22) ohrevu rychlost poznémka 3)
4 S?Iireenr;ciélna automaticka o°c 1c 2 (S;Ii((f:po-
Y znémka7)
Automatické opatovné
5 | spustenie po zlyhani Vypnuty Aktivny - -
elektrického napajania
9 [Fixné chladenie/ohrev master | Vypnuty Aktivny — —
15 Prevadzka &erpadla vyp(stania ’ .
(25) 3 s0 zamkom zvihgovania Vybaveny Nevybaveny | — -

Poznamka 1 : Nastavenie sa uskuto¢iiuje v skupinovom rezime. Napriek tomu, ked je zvolené islo rezimu
vo vnuitri zatvoriek, vnutorné jednotky sa mozu tiez nastavovat individuaine.

Poznamka 2 : Nastavenia C. druhého kodu (Second code No.) z vyroby st oznagené sivym pozadim.

Poznamka 3 : Pouzivaite len v kombinacii s pridavnym volitefnym diafkovym snimacom alebo ak sa pouziva
nastavenie 10-2-03.

Poznamka 4 : Ak sa vyberie skupinové riadenie a snima¢ dialkového ovladaca, potom nastavte 10-6-02 a
10-2-03.

Poznamka 5 : Ak st nastavené nastavenia 10-6-02 + 10-2-01 alebo 10-2-02 alebo 10-2-03 si¢asne, potom ma
prioritu nastavenie 10-2-01, 10-2-02 alebo 10-2-03.

Poznamka 6 : Ak su nastavené nastavenia 10-6-01 + 10-2-01 alebo 10-2-02 alebo 10-2-03 stcasne, potom ma
prioritu nastavenie pre skupinové spojenie 10-6-01 a pre individualne spojenie 10-2-01, 10-2-02
alebo 10-2-03.

Poznamka 7 : Viac nastaveni pre diferencialne teploty automatickej vymeny su:
Cislo druhého kédu 05 4°C

06 5°C
07 6°C
08 7C

Navod na instalaciu a pouzitie
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Nastavenie externého statického tlaku

Nastavenie externého statického tlaku sa da dosiahnut 2 spésobmi:

Pouzitim funkcie automatického nastavenia prudenia vzduchu
Automatické nastavenie prudenia vzduchu je objem vyfuko-
vaného vzduchu, ktory bol automaticky nastaveny na menovité
mnozstvo.

1 PresvedCte sa, Ze po ukon&eni skuSobnej prevadzky je vinuté
vedenie suché.
Ak vinuté vedenie nie je suché, jednotku prevadzkujte 2 hodiny
v rezime Len ventilator a vedenie nechajte vysusit.

2  Skontrolujte, ¢i vedenie elektrického napajania klimatizacie je
vedené pozdiZ instalacie potrubia.
Ak je v klimatizacnej jednotke nainstalovany uzatvaraci timic,
presvedcte sa, Ze je otvoreny.
Tiez skontrolujte, ¢i je vzduchovy filter spravne nasadeny na
prechod vzduchu na sacej strane vzduchu klimatizacnej
jednotky.

3 Ak je viac privodov a vystupov vzduchu, nastavte timiCe tak, aby
rychlost pradenia vzduchu kazdého privodu a vystupu vzduchu
suhlasila s konstrukénou rychlostou prudenia vzduchu.
Presvedcte sa, ze klimatizaéna jednotka je v rezime prevadzky
ventilatora. Ak chcete zmenit rychlost prudenia vzduchu na H
alebo L, stlacte a nastavte tlacidlo nastavenia prudenia vzduchu
dialkového ovladaca.

4 Nastavenie automatického nastavenia prudenia vzduchu.
Ak je klimatizaCna jednotka je v reZzime prevadzky ventilatora,
vykonaijte nasledovné kroky:
- zastavte klimatiza¢nu jednotku,
- prejdite do rezimu nastavenia na mieste instalacie,
- zvolte rezim €. 21 (alebo 11 v pripade skupinového

nastavenia),

- nastavte ¢. prvého kdédu na "7",
- nastavte €. druhého kédu na "03".
Po tychto nastaveniach sa vratte do normalneho rezimu a
stlacte tlacidlo ON/OFF. Potom sa rozsvieti kontrolka prevadzky
a klimatizacna jednotka prejde do rezimu prevadzky ventilator
pre automatické nastavenie pradenia vzduchu.

A Nenastavujte timi¢e pocas rezimu prevadzky ventila-
tora pre automatické nastavenie pradenia vzduchu.

Po 1 az 8 minutach sa klimatizaCna jednotka automaticky
zastavi, ak sa vykonal rezim prevadzky ventilatora pre automa-
tické nastavenie prudenia vzduchu. Kontrola prevadzky sa

vypne.
Cislo Cislo
. prvého  druhého
Cislo kédu kédu
rezimu (First (Second
(Mode code code
No.) No.) No.) Obsah nastavenia
01 Nastavenie prudenia vzduchu je VYP
11 (21) 7 02 Ukoncenie nastavenia prudenia
vzduchu
03 Zaciatok nastavenia prudenia vzduchu

5 Ak sa klimatizaéna jednotka zastavila, skontrolujte vnutornu
jendotku, €i je €islo druhého kédu rezimu €. 21 nastavené na
"02".

Ak sa klimatizacna jednotka nezastavi alebo €islo druhého kodu
nie je "02", opakujte krok 4.

Ak vonkajSia jednotka nie je zapnuta, displej na dialkovom
ovladadi zobrazi "U4" alebo "UH" (pozri "Skusobna prevadzka"
na strane 10). Napriek tomu mbzete pokracovat v nastavovani
tejto funkcie, lebo tieto hlasenia sa tykaju len vonkajSich
jednotiek.

Po nastaveni tejto funkcie nezabudnite pred skuSobnou
prevadzkou vonkajsej jednotky ju zapnut.

Ak sa na displeji dialkového ovladaca zobrazi nejaka ina chyba,
pozri "Skusobna prevadzka" na strane 10 a navod na obsluhu
vonkajSej jednotky. Skontrolujte chybné miesto.

Ak je po nastaveni prudenia vzduchu vo vetracich
kanaloch nejaka zmena, nezabudnite znova vykonat
nastavenie pradenia vzduchu.

A [ ]

W Ak nie je po vykonani nastavenia prudenia vzduchu
vo vetracich kanaloch, po vykonani skusobnej pre-
vadzky vonkajSej jednotky alebo ak sa klimatizacna
jednotka premiestnila na iné miesto, ziadna zmena,
prejednajte to s vasim predajcom.

B Ak sa pouzivaju pomocné ventilatory, jednotka na
Upravu vonkajSieho vzduchu alebo HRV cez kanal,
nepouzivajte automatickl regulaciu nastavenia
prudenia vzduchu pomocou dialkového ovladaca.

W Ak sa zmenili vetracie cesty, vykonajte automatické
nastavenie prudenia vzduchu znova tak, ako bolo
popisané vyssie od kroku 3 dalej.

Pouzitie dialkového ovladaca

Skontrolujte vnutornt jednotku, ¢&i je druhy kéd rezimu €. 21
nastaveny na "01" (= nastavenie z vyroby). Zmente druhy kéd podla
externého statického tlaku pripojeného kanala tak, ako je uvedené
v tabulke 2.

POZNAMKA  Cislo druhého kédu je nastavené z vyrobného zavodu
fl_ na "02 (FXMQ20~32) / 07 (FXMQ40~125)".
Tabulka 2

Externy staticky tlak (Pa)
Cislo  Cislo

Cislo prvého druhého
rezimu koédu kodu

01 301303 (30| —|—|—|—|—

02 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50

03 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60

04 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70

05 80 (80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80

06 90 [ 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90

07 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

13

(23) 6 08 — | — | — | 110|110 | 110 | 110 | 110 | 110
09 — | — | — | 120120120 | 120 | 120 | 120
10 — | — | — | 130|130 130|130 | 130 | 130
1 — | — | — | 140|140 | 140 | 140 | 140 | 140
12 — | — | — | 150|150 | 150 | 150 | 150 | 150
13 — | — | — | 160|160 | 160 | 160 | 160 | 160
14 — | — | — | —|180|180|180| 180|180
15 — | — | — | — | 200200 200 200 200

Ovladanie 2 dialkovymi ovladaémi (ovladanie 1 vnutornej
jednotky 2 dialkovymi ovlada¢mi)

Pri pouziti 2 dialkovych ovladacov musi byt jeden nastaveny na
"MAIN" ("HLAVNY") a druhy na "SUB" ("PODRIADENY").

ZMENA MAIN/SUB (HLAVNYIPODRIADENY)

B Vlozte skrutkova¢ s plochou hlavou do zarezu medzi hornou a
dolnou ¢astou dialkového ovladaca a pri pdsobeni v 2 polohach
vypacte hornu Cast. (Vid obrazok 18)

(Riadiaca PC karta dialkového ovladaca je pripojena k hornej
Casti dialkového ovladaca.)

B Prepnite prepinaé main/sub (hlavny/podriadeny) na jednej
z dvoch PC kariet dialkovych ovladacov do polohy "S". (Vid
obrazok 19)

(Ponechajte prepina¢ druhého dialkového ovlada¢a nastaveny
v polohe "M".)

1 Riadiaca PC karta dialkového ovladaca

2 Nastavenie z vyrobného zavodu

3 Je potrebné zmenit len jeden dialkovy ovlada¢

FXMQ20~125P7VEB
Klimatiza¢né zariadenia systému VRV
4PW56481-2
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Pocitacové ovladanie (vynutené vypnutie a prevadzka
on/off (zap./vyp.))

1 Specifikacie vedenia a ako uskuto&nit zapojenie

- Pripojte vstup zvonku na svorky T1 a T2 svorkovnice
(dialkovy ovladac ku prenosovému vedeniu).

Specifikacia Izolovana plastova Snura alebo kabel
zapojenia (2 zilovy)
Velkost 0,75-1,25 mm?
Dizka Max 100 m

Kontakt, ktory moze zabezpedit
minimalne zatazenie 15V =, 10 mA

Vonkajsia svorka

\‘ F2 | T1 ‘ T2
FORCED

OFF
L*DJ Vstup A
2  Aktivacia

- Nasledovna tabulka vysvetluje vynatené vypnutie ("forced
off") a prevadzka zap./vyp. ("on/off operations") ako odozvu
na vstup A.

Vynutené vypnutie (off) prevadzka on/off (zap./vyp.)

Vstup "on" zastavuje vstup off =» on: zapina jednotku
prevadzku (nemozné pomocou dialkového
ovladaca)

Vstup "off" aktivuje
ovladanie

vstup on = off: vypina jednotku
pomocou dialkového ovladaca

3 Ako zvolit prevadzku forced off a on/off

- Zapnite elektrické napajanie a potom pouzite dialkovy
ovladac pre volbu prevadzky.

- Dialkovy ovlada¢ nastavte na rezim nastavenia na mieste.
Podrobnosti najdete v kapitole "Ako nastavovat na mieste
instalacie" ("How to set in the field") v navode dialkového
ovladaca.

- Ak je zariadenie v rezime nastavenia na mieste, zvolte rezim
¢. 12 a potom nastavte prvé &islo koédu (prepinac) na "1".
Potom nastavte druhé €islo kodu (pozicia) na "01" pre
vynutené vypnutie (forced off) a "02" pre prevadzku zap./vyp.
(on/off operation). (vynitené vypnutie je nastavenie
z vyrobného zavodu.) (Vid obrazok 20)

1 Cislo druhého kédu (Second code No.)
2 Cislo rezimu (Mode No.)

3 Cislo prvého kodu (First code No.)

4

RezZim nastavenia na mieste

Centralizované ovladanie

Pre centralizované ovladanie je potrebné vytvorit Cislo skupiny.
Podrobnosti najdete v navode kazdého pridavného volitelného
ovladaca pre centralizované ovladanie.

Instalacia dekoracného panelu

Pozrite si navod na instalaciu prilozeny k dekoranému panelu.

Po inStalacii dekoraéného panelu zabezpedte, aby nebol priestor
medzi telesom jednotky a dekoraénym panelom.

Skuasobna prevadzka

Pozrite navod na instalaciu vonkajsej jednotky.

Ak dbjde k poruche, kontrolka prevadzky dialkového ovladaca bude
blikat. Na displeji s tekutymi krystalmi skontrolujte kéd poruchy, aby
ste zistili dévod vzniku problému.

Kéd chyby  Vyznam

A8 Chyba elektrického napajania vnatornej jednotky

1 Chyba prenosu medzi kartou PCB ovladaca ventilatora a

-
- kartou PCB ovladaca vnutornej jednotky.

Nespravna kombinacia dosky PCB ovladaca ventilatora

) vnutornej jednotky alebo chyba nastavenia karty riadenia
typu PCB
U3 Skusobna prevadzka vnutornej jednotky nebola ukonéena

Ak je na dialkovom ovladaci zobrazena nejaka z poloziek v tabulke
uvedenej nizSie, moze byt problém so zapojenim alebo elektrickym
napajanim, takze znova skontrolujte elektrické zapojenie.

Kaéd chyby Vyznam

A Existuje skrat na svorkach vynateného vypnutia (T1,T2)
- Elektrické napajanie na vonkajsej jednotke je vypnuté
U4 alebo U - Elektrické napajanie na vonkajsej jednotke nie je zapojené
- Nespravny prenos zapojenia vynuteného vypnutia
. - Elektrické napdjanie na vnutornej jednotke je vypnuté
Ziadne - Elektrické napajanie na vnutornej jednotke nie je zapojené
zobrazenie | - Nespravne zapojenie prenosového vedenia, vynuteného
vypinania alebo dialkového ovladaca
Udrzba

A Pozor

W Udrzbu moze vykonavat len kvalifikovany servisny
pracovnik.

B Pred ziskanim pristupu ku svorkam je nutné vypnut
vSetky elektrické napajacie obvody.

B Pri Cisteni vzduchovych filtrov a vonkajsich panelov
nepouzivajte vodu alebo vzduch s teplotou 50°C
alebo viac.

W Pri Cisteni vymennika tepla nezabudnite odobrat
spinaciu skrifiu, motor ventilatora, pomocny elektricky
ohrieva¢ a vypustacie Cerpadlo. Voda alebo Cistiaci
prostriedok mdzu poskodit izolaciu elektronickych
komponentov a  spOsobit  spalenie  tychto
komponentov.

B Ak sa poc€as prevadzky vypne elektrické napajanie,
prevadzka sa opat automaticky spusti po opatovnom
zapnuti.

Ako vyg¢istit vzduchovy filter

Vzduchovy filter vycistite, ak displej zobrazuje "-g " (CAS
VYCISTENIA VZDUCHOVEHO FILTRA).

Ak je jednotka nainstalovana v miestnosti, kde je vzduch mimoriadne
znedisteny, zvyste frekvenciu Cistenia.

Ak nie je mozné odstranit necistotu, vzduchovy filter vymerite.
(Vzduchovy filter na vymenu je volitelny.)

Navod na instalaciu a pouzitie
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1 Otvorte mriezku nasavania. (Len pre nasavanie zo spodnej
strany.)
Sucasne posunte obidva gombiky tak, ako je zobrazené a
potom ich potiahnite dozadu.

2 Vzduchové filtre demontuijte.

Latku vzduchového filtra stiahnite smerom hore (nasavanie
zo zadnej strany) alebo dozadu (nasavanie zo spodnej strany).

NN

3 Vydistite vzduchovy filter.
Pouzite vysavac (A) alebo vyperte vzduchovy filter vo vode (B).

(A) Pouzitie vakuového
vysavaca

(B) Vypranie vodou

Ak je vzduchovy filter velmi znecisteny, pouzite jemnu kefu a
neutralny Cistiaci prostriedok.
Odstrarite vodu a vysuste ho v tieni.

4  Vzduchovy filter upevnite.

nasavanie zozadu

I\\\\\\\\\\\\\\\\ .

VAN

Dve zavesné konzoly nastavte do jednej roviny a stlacte dve
spony na svoje miesto (v pripade potreby potiahnite latku filtra).
Skontrolujte pevné upevnenie Styroch zavesov.

5 Uzavrite mriezku vstupu vzduchu. (Len pre nasavanie zo
spodnej strany.)

Vid' polozku €. 1.

6 Po zapnuti elektrického napdjania  stlacte tlacidlo

PRESTAVENIA ZNACKY FILTRA.
Zobrazenie "TIME TO CLEAN AIR FILTER" na displeji zmizne.

Ako vycistit vystup vzduchu a vonkajsie panely

W Vydcistite jemnou handrou.

B Ak je tazké Skvrny odstranit, pouzite vodu alebo neutralny
Gistiaci prostriedok.

B Vydcistite mriezku vstupu vzduchu, ked je uzavreta.

POZNAMKA  Nepouzivajte benzin, benzén, riedidlo, lestiaci prasok,
‘-l_ tekuty insekticid. Vysledkom méze byt zmena farby
alebo deformacia.

Vnutornd jednotku nenechavajte vihkd. Méze sposobit
zasiahnutie elektrickym pradom alebo vznik poziaru.

Spustenie po dlhom zastaveni

Skontrolujte nasledovné:

HW Skontrolujte, &i vstup a vystup vzduchu nie su zablokované.
Odstrarite kazdu prekazku.

H Skontrolujte, ¢i je pripojené uzemnenie.

Vy¢istite vzduchovy filter a vonkajsie panely.

B Po vycisteni vzduchového filtra ho nezabudnite nasadit.
Zapnite hlavny vypinac elektrického napajania.

B Ak sa zapne elektrické napajanie, displej ovladacieho panelu sa
rozsvieti.

B Aby ste chranili jednotku, zapnite hlavny vypina¢ 6 hodin pred
zacCatim prevadzky.

Co je potrebné urobit pri odstaveni systému na dlhsie
obdobie

Zapnite FAN OPERATION (PREVADZKA VENTILATORA) na pol
dfia a jednotku vysuste.

B Pozrite navod na instalaciu vonkajsej jednotky.

Odpoijte elektrické napajanie.

B Ak sa zapne elektricky vypina¢, nejaky elektricky vykon je
vyuZzity, aj ked systém nepracuje.

H Ak sa vypne hlavny vypina¢, displej na dialkovom ovladadi sa
takisto vypne.

Poziadavky na likvidaciu odpadu

Demontaz jednotky, likvidacia chladiva, oleja a ostatnych casti
zariadenia musi prebiehat v sulade s prisluSnymi miestnymi a
narodnymi predpismi.

FXMQ20~125P7VEB
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Schéma zapojenia

-EE W:- : ELEKTRICKA INSTALACIA

—(—=— : KONEKTOR

[ ] : SVORKA VEDENIA

: OCHRANNE UZEMNENIE (SKRUTKA)

L : FAZA
N : NEUTRAL

AP o, DOSKA S POTLACENYMI OBVODMI PCB

AP oo, DOSKA S  POTLACENYMI  OBVODMI
(VENTILATOR)

A3P o, DOSKA S  POTLACENYMI  OBVODMI
(KONDENZATOR) (len pre jednotky 50~125)

C1,C2,C3 o, KONDENZATOR

FAU oo POISTKA (T, 3,15 A, 250 V)

218 POISTKA (T, 5 A, 250 V)

F3U,F4U........c........ POISTKA (T, 6,3 A, 250 V)

HAP ..o SVETELNA DIODA LED
(SERVISNY MONITOR - ZELENA)

KPRKIR ..c.ovene.. MAGNETICKE RELE

[T = S TLMIVKA
MOTOR (VENTILATOR)

MOTOR (VYPUSTACIE CERPADLO)
...SPINACIE ELEKTRICKE NAPAJANIE
DETEKTOR UZEMNENIA

[ [ ODPOR (PRUDOVE OBMEDZENIE)
R2..oooeeeeeeeeeens SNIMAC PRUDU

R3,R4 ..o, ODPOR (ELEKTRICKY VYBOJ)

(25 i A TERMISTOR (NASAVANY VZDUCH)
R2T oo TERMISTOR (KVAPALINA)

: DROTOVY DIALKOVY OVLADAC
: (VOLITELNE PRISLUSENSTVO)
: SPINACIA SKRINA (VNUTORNA)
: PRENOSOVE VEDENIE

WIRED REMOTE CONTROLLER
(OPTIONAL ACCESSORY)
SWITCH BOX (INDOOR)
TRANSMISSION WIRING
CENTRAL REMOTE CONTROLLER

INPUT FROM OUTSIDE : VSTUP Z VONKU

: CENTRALNY DIALKOVY OVLADAC

BLK : CIERNA ORG : ORANZOVA

BLU :MODRA PNK :RUZOVA

BRN :HNEDA RED :CERVENA

GRN :ZELENA WHT :BIELA

GRY :SIVA YLW :ZLTA
R3T.oie, TERMISTOR (PLYN)

RS5T .o, TERMISTOR NTC (PRUDOVE OBMEDZENIE)

PLAVAKOVY SPINAC
DIODOVY MOSTIK

V2R oo, VyKONOVy MODUL
XIM oo, SVORKOVNICA (ELEKTRICKE NAPAJANIE)
X2M oo, SVORKOVNICA (OVLADANIE)

YAE oo, ELEKTRONICKY EXPANZNY VENTIL
Z1C,Z2C ..., FILTER SUMU (FERITOVE JADRO)

ZAF oo, FILTER SUMU

VOLITELNE PRISLUSENSTVO - KONEKTOR

KONEKTOR (ELEKTRICKE NAPAJANIE)
KONEKTOR (ZAPOJENIE)

KONEKTOR (ADAPTER)

KONEKTOR (ZAPOJENIE)

DROTOVY DIALKOVY OVLADAC

X S TERMISTOR (VZDUCH)
IR I PREPINAC VOLBY (MAIN/SUB - HLAVNY/
PODRIADENY)

POZNAMKA 1.

- 2

POUZIVAJTE VYLUCNE MEDENE VODICE.

PRI POUZITi CENTRALNEHO DIALKOVEHO OVLADANIA — ZAPOJENIE JEDNOTKY NAJDETE V NAVODE.

3. PRI ZAPOJENi VSTUPNYCH VEDENi ZVONKU SA DA DIALKOVYM OVLADACOM ZVOLIT VYNUTENE VYPNUTIE
ALEBO REZIM OVLADANIA ZAPINANIA/VYPINANIA. PODROBNEJSIE INFORMACIE NAJDETE V NAVODE NA

INSTALACIU.

Navod na instalaciu a pouzitie
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