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1. abra - Tipikus hiitékor
A kompresszorok és a viz bemeneti és kimeneti csatlakozasi pontjainak szama meghatarozé. A pontos vizcsatlakozasi jellemzékért kérjik, tekintse meg a gép jellemzéit
tartalmazé diagramokat
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r—1 Opciondlis

L_

A biztonsagi szelepek opciondlisan atkapcsol6 berendezéssel is ellathatdak

A. megjegyzés: FAALVVR kompresszoroknal L16 a 19. oldalon L15 helyett.

JELMAGYARAZAT

AZONOSITO | LEIRAS

1 CSAVARKOMPRESSZOR

2 HOCSERELO (BHPE) - HOVISSZANYERES VALASZTHATO

3 NYOMASCSOKKENTO SZELEP Pset = 25,5 BAR

4 MIKROCSATORNAS KONDENZATOR TEKERCS

5 SZOGSZELEP

6 SZARITO SZELEP

7 NEDVESSEGMERO UVEG

8 HOCSERELO (BPHE) TAKAREKOSITO

9 SZOLENOID SZELEP (a kompresszor belsejében)

10 GAZDASAGOS FUNKCIO ELEKTRONIKUS TAGULASI SZELEPE
12 ELEKTROMOS TAGULAS| SZELEP

13 SHELL&TUBES PAROLOGTATO

14 NYOMASCSOKKENTO SZELEP Pset = 15,5 BAR

15 HOZZAFERESI SZERELVENYEK

16 NYOMASMERO (OPCIONALIS)

17 LEZARO SZELEP

18 ANTIVIBRACIOS CSUKLO * (csak SL/SR - XL/XR esetén)

19 HOZZAFERESI SZERELVENYEK

19b T-HOZZAFERESI SZERELVENYEK

20 HANGTOMPITO (ha szilkséges)

21 FOLYADEKVEVO (csak 01 THR. opc. esetén)

PT NYOMASATALAKITO

PZH NAGY NYOMAS NYOMASKAPCSOLO

TZAH MAGAS HOMERSEKLETU KAPCSOLO (MOTOR TERMISZTOR)
PSAL ALACSONY NYOMASKORLATOZO (SZABALYOZO FUNKCIO)
TT HOMERSEKLET-JELATALAKITO
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2. &bra - Az elektromos burokaltokra elhelyezett cimkék értelmezése
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A cimke értelmezése

1 — A gyarté logdja 5 — Kabelfeszit6 figyelmeztetés

2 — Gaz tipusa 6 - Szallithsi cimke UN 2857

3 — Figyelem veszélyes fesziiltség | 7 — A berendezés adatait tartalmaz6 tabla
4 — Aramiités veszélye jel 8 — Emelési utasitdsok
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1 BEVEZETES

Ezen kézikdnyv fontos seqgitséget jelent a szakemberek szaméara, &m nem helyettesitheti a szakember jelenlétét.

AZ EGYSEG BESZERELESE ES HASZNALATANAK MEGKEZDESE ELOTT OLVASSA EL FIGYELMESEN A JELEN
UTMUTATOT.

A NEM MEGFELEL® BESZERELES ARAMUTEST, ROVIDZARLATOT, SZIVARGAST, TUZET VAGY MAS KAROKAT,
ILLETVE SZEMELYI SERULESEKET OKOZHAT.

AZ EGYSEGET CSAK SZAKEMBER/TECHNIKUS SZERELHETI BE

AZ EGYSEG BEINDITASAT CSAK MEGFELELO SZAKERTELEMMEL ES ENGEDELLYEL RENDELKEZO SZEMELYEK
VEGEZHETIK

A MUVELETEKET A HELYI TORVENYEKNEK ES SZABALYOZASOKNAK MEGFELELOEN KELL ELVEGEZNI.
AMENNYIBEN A JELEN UTMUTATO BARMELY RESZE NEM LENNE EGYERTELMU AZ EGYSEG BESZERELESE
ES BEINDITASA SZIGORUAN TILOS.

HA KERDESE| VANNAK LEPJEN KAPCSOLATBA A GYARTO KEPVISELOJEVEL ES KERJEN TANACSOT ES
INFORMACIOT.

1.1  Ovintézkedések a fennmarad6 kockazatokkal szemben

telepitse a késziiléket az ebben a kézikdnyvben leirtak szerint

rendszeresen végezze el az ebben a kézikdnyvben elbirt 6sszes karbantartasi miveletet

viseljen az adott munkanak megfelel6 véddfelszerelést (keszty(it, szemvédoét, védbsisakot stb.); ne viseljen olyan

ruhazatot vagy kiegészitbket, amelyeket a légaramlatok beszippanthatnak; hosszu hajat késse hatra, miel6tt

belép az egységbe

a gép burkolatanak kinyitasa el6tt gy6z6djon meg arrdl, hogy az szilardan a géphez van roégzitve

a hécserélék lamellai, valamint a fém alkatrészek és panelek élei vagasokat okozhatnak

ne tavolitsa el a véddéburkolatokat a mobil alkatrészekrdl a késziilék mikodése kdzben

a készullék ujrainditasa el6tt gy6z6djon meg arrél, hogy a mobil alkatrészek véd&burkolatai megfeleléen fel

vannak szerelve

ventilatorok, motorok és szijhajtdsok mikédhetnek: belépés elétt mindig varja meg, amig ezek leallnak, és tegye

meg a megfeleld intézkedéseket az indulasuk megakadalyozasara

9. agép és a csovek fellletei nagyon forrdak vagy hidegek lehetnek, ami forrazasveszélyt okozhat

10. soha ne Iépje tul a késziilék vizkdrének maximalis nyoméashatarat (PS).

11. a nyomas alatt all6 vizkorok alkatrészeinek eltavolitasa el6tt zarja el a csévezeték érintett szakaszat, és
fokozatosan engedje le a folyadékot, hogy a nyomas a légkdri szinten stabilizalédjon

12. ne hasznalja a kezét a hiitékézeg esetleges szivargasanak ellenbérzésére

13. a vezérl6panel kinyitasa el6tt a készlléket a fékapcsoloval le kell valasztani a halézatrol

14. inditas el6tt ellenérizze, hogy a késziiléket megfeleléen foldelték

15. a gépet megfeleld helyre kell telepiteni; kiiléndsen ne telepitse kiltérre, ha beltéri hasznalatra szanja

16. ne hasznaljon nem megfelelé szelvényl kabeleket vagy hosszabbitét, még nagyon révid idére vagy
vészhelyzetben sem

17. ateljesitménykorrekcios kondenzatorral ellatott egységeknél az elektromos tapegység eltavolitdsa utan varjon 5
percet, miel6tt belenyul a kapcsolétablaba

18. ha a készilék beépitett inverterrel ellatott kompresszorral van felszerelve, akkor valassza le a késziléket a
halézatrdél, és varjon legalabb 20 percet, miel6tt karbantartasi munkalatok elvégzése céljabol hozzaférne: az
alkatrészekben |évé maradék energia, amely legalabb ennyi id6 alatt oszlik el, aramutésveszélyt jelent

19. a készulék nyomas alatt lév6 hiitékézeggazt tartalmaz: a nyomas alatt |év6 berendezéshez nem szabad
hozzanyulni, kivéve a karbantartas soran, amelyet képzett és felhatalmazott személyzetre kell bizni

20. csatlakoztassa a fogyasztokat a késziilékhez a jelen kézikdnyvben és a készilék burkolatan talalhaté jelzéseknek
megfeleléen

21. A kornyezeti kockazat elkeriilése érdekében gondoskodjon arrdl, hogy a szivargé folyadékot a helyi eléirasoknak
megfeleléen megfelel§ eszkdzdkben gyljtse dssze.

22. ha egy alkatrészt szét kell szerelni, gy6z6djon meg réla, hogy az egység beinditasa el6étt megfelel6en
Osszeszerelték

23. ha a hatalyos szabalyok a gép kdzelében tlizoltérendszerek felszerelését irjak eld, akkor ellenérizze, hogy ezek
alkalmasak az elektromos berendezések, a kompresszor kendolajanak és a h(itbkozegnek a tlizoltasara,
ahogyan az a folyadékok biztonsagi adatlapjain szerepel

24. ha a késziilék tulnyomas kiszell6ztetésére szolgalé berendezésekkel (biztonsagi szelepek) van felszerelve:
amikor ezek a szelepek miikddésbe lépnek, a hiitbkozeggaz magas hémérsékleten és sebességgel szabadul ki;
akadalyozza meg, hogy a gazkibocséatas embereket vagy targyakat karositson, és sziikség esetén a gazt az EN
378-3 szabvany és a hatalyos helyi el6irasok szerint vezesse ki.

25. minden biztonsagi berendezést mikddéképes allapotban kell tartani és a hatélyos eléirdsoknak megfeleléen
rendszeresen ellendérizni kell

26. minden kenb6anyagot megfeleléen megjeldlt tartalyokban kell tartani

27. ne taroljon gyulékony folyadékokat a késziilék kdzelében

28. csak Ures csoveket forrasszon vagy keményforrasszon, miutan eltavolitotta a kendéolaj minden nyomat; ne
hasznaljon langot vagy mas héforrast hlitékdzeget tartalmazé csovek kozelében

29. ne haszndljon nyilt langot a késziilék kézelében

wnh ke
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30. a gépet az alkalmazandd jogszabdalyok és miszaki szabvanyok szerint a 1égkori kibocséatas ellen védett
szerkezetekben kell elhelyezni

31. ne hajlitsa meg és ne lUsse meg a nyomas alatt 1évé folyadékokat tartalmazo cséveket

32. tilos a gépeken jarkalni vagy mas targyakat a gépeken pihentetni

33. afelhasznalo felel8s a telepitési hely tlizveszélyének atfogo értékeléséért (példaul a tlizterhelés kiszamitasa)

34. szdllitas kézben mindig rogzitse a késziléket a jarml platéjan, hogy megakadalyozza az elmozdulasat és
felborulasat

35. a gépet a hatalyos el6irasoknak megfelel6en kell szallitani, figyelembe véve a gépben lévé folyadékok jellemzdit
és a biztonsagi adatlapon szerepl§ leirasat

36. a nem megdfeleld szallitas a gép karosodasat és akar a hiitéfolyadék szivargasat is okozhatja. Az inditas el6tt a
gépet ellendrizni kell a szivargasok tekintetében, és ennek megfeleléen ki kell javitani.

37. ahitdkdzeg véletlen kidramlasa zart térben oxigénhianyt és ezaltal fulladasveszélyt okozhat: a gépet az EN 378-
3 szabvanynak és a hatélyos helyi el6irasoknak megfeleléen jol szell6z6 kérnyezetben kell telepiteni.

38. a berendezésnek meg kell felelnie az EN 378-3 szabvany kdvetelményeinek és a hatalyos helyi eléirasoknak;
beltéri berendezések esetén biztositani kell a j6 szell6zést, és szikség esetén hiitbkdzeg-érzékelbket kell
felszerelni.

1.2 Leiras

Az On éltal vasarolt léghlitéses hiitéberendezés” egy olyan egység, amelyet viz (vagy viz és glikol) hiitésére terveztek az

alabbi zemi tartomanyokon belll. Az egység miikddése a forditott Carnot kérnek megfeleléen a g6z 6sszenyomasan,

kondenzécidjan és elparologtatasan alapul. A legfontosabb alkotéelemek:

- Csavarkompresszor a hiité g6z nyomasanak névelésére a parolgasi nyomasroél a kondenzaciés nyomasra

- Parologtatd, ahol az alacsony nyomasu hiitéfolyadék elparolog, hogy hitési izemmadban hiitse a vizet

- Kondenzator, ahol a nagy nyomasu gaz kondenzalddik, és egy l1éghltéses hécserél6 segitségével leadja a légkdrbe
a leh(tott vizbél eltavolitott hét.

- Szabalyozoszelep, amely lehetévé teszi a kondenzalt folyadék nyomasanak csdkkentését a kondenzaciés nyomasrol
a pérolgasi nyomasra.

Az Osszes egység vezetékelési rajzokkal, tanusitott tervrajzokkal, névtablaval; és DOC (Medfeleléségi nyilatkozat)
dokumentummal kerlil kiszallitasra, melyek tartalmazzak az On altal vasarolt egység dsszes miszaki adatat és ezek A
JELEN KEZIKONYV ALAPVETO RESZET KEPZIK

Amennyiben az utmutatdban szereplé és az egység dokumentumai altal tartalmazott adatok k6z6tt eltérések lennének, az
egység dokumentumaiban szereplé adatok az iranyadéak. Ha kérdése meriine fel, forduljon a gyarté képvisel6jéhez.

A jelen utmutaté célja, hogy az egységet beszerelé szakember és az egység kezeldje biztosithassak az egység megfelelé
beszerelését, lUzembehelyezését és karbantartasat anélkil, hogy kérokat okozna targyakban, héaziallatokban vagy
személyi sériiléseket okozna.

1.3 Informaciok az R1234ze(E) hiitokozegrol

Ez a termék felszerelheté R1234ze(E) hiit6kdzeggel, amely alacsony globalis felmelegedési potencialjanak (GWP)
készdnhetben minimalis hatast gyakorol a kérnyezetre.

Az R1234ze(E) hiit6kdzeget a 2014/68/EU eurdpai iranyelv a 2. csoportba tartozé (nem veszélyes) anyagnak mindsiti,
mivel normal kérnyezeti h6mérsékleten nem gyulékony és nem mérgezd. Emiatt a tarolds, szallitas és kezelés soran
nincs szikség kilonleges dvintézkedésekre.

A Daikin Applied Europe S.p.A. termékei megfelelnek a vonatkozd eurdpai irdnyelveknek, és a készilék kialakitasa
tekintetében az EN378:2016 termékszabvanyra és az 1SO5149 ipari szabvanyra hivatkoznak. A helyi hatésagok
jovahagyasat az EN378 és/vagy az 1ISO 5149 eur6pai szabvany alapjan kell ellenérizni (ahol az R1234ze(E) A2L - Enyhén
tlizveszélyes gaz besorolasu).

Az R1234ze (E) hiitékézeq fizikai jellemz6i

Biztonsagi osztaly A2L
PED Folyadékcsoport 2
Praktikus hatarérték (kg/m?3) 0061
ATEL/ ODL (kg/m?) 0,28
LFL (kg/m3)@ 60°C 0303
Goéz siirlisége 25°C-on, 101,3 kPa (kg/m®) | 4,66
Molekulatbmeg 114,0
Normal forrpont (°C) -19
GWP (100 éves ITH) 1.4
Automatikus gyujtasi h6mérséklet (°C) 368
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1.4 Informacidk a telepitésrol

A hiitét szabadtéren vagy géphazban kell elhelyezni (ll1. helyrajzi besorolés).

A lll. helyrajzi besorolas biztositasa érdekében a masodlagos aramkor(6k)re mechanikus szell6z6t kell szerelni.

A helyi épitési el6irasokat és biztonsagi szabvanyokat kell kdvetni; helyi el6irasok és szabvanyok hianyaban az EN 378-
3:2016 szabvany az iranyado.

Az R1234ze(E) biztonsagos hasznalatara vonatkozd tovabbi iranymutatasok” bekezdésben tovabbi informaciok
szerepelnek, amelyeket a biztonsagi szabvanyok és az épitési eldirasok kdvetelményeihez kell hozzaadni.

1.4.1 Az R1234ze(E) biztonsagos hasznalatara vonatkozé tovabbi irAnymutatasok a szabadban elhelyezett
berendezések esetében

A szabadban elhelyezett hiitérendszereket ugy kell elhelyezni, hogy a kiszivargd hiitékdzeg ne folyjon be az épliletbe,

illetve ne veszélyeztesse mas médon az embereket és a vagyontargyakat.

Szivargas esetén a hiitékdzeg nem aramolhat be semmilyen szell6z6nyilasba, ajtonyilasba, csapdajtdba vagy hasonld

nyilasba. Amennyiben a szabadban elhelyezett hit6berendezések szdmara védéhaz van kialakitva, annak természetes

vagy kényszeritett szell6zéssel kell rendelkeznie.

A kltéren, olyan helyen telepitett hiitbrendszerek esetében, ahol a hiitékdzeg felszabadulasa stagnalhat, pl. a fold alatt,

a berendezésnek meg kell felelnie a gdzérzékelésre és a géptermek szell6ztetésére vonatkozé kdvetelményeknek.

1.4.2  Tovabbi irdnyelvek az R1234ze(E) biztonsagos hasznalatahoz a gépteremben elhelyezett berendezések
esetében

Ha a hitéberendezés elhelyezésére géptermet valasztanak, azt a helyi és nemzeti el6irasoknak megfeleléen kell

elhelyezni. Az értékeléshez a kdvetkezd kdvetelmények (az EN 378-3:2016 szabvany szerint) hasznalhatok.

e A hitérendszer biztonsagi koncepcidjan alapuld kockazatelemzést kell végezni (a gyartd altal meghatarozottak
szerint, beleértve a felhasznalt hitbkozeg toltetét és biztonsagi osztalyozasat) annak megallapitasara, hogy
sziikséges-e a hltérendszert kilon hiitégéphazban elhelyezni.

e A géptermek nem hasznédlhatok tartozkodasi helyiségként. Az épllet tulajdonosanak vagy hasznéalojanak
biztositania kell, hogy a gépterembe vagy az altalanos lizembe csak a szikséges karbantartast végzé
szakképzett és képzett személyzet szdmara legyen engedélyezett a belépés.

o A géptermek nem hasznalhatdk tarolasra, kivéve a szerszamok, pétalkatrészek és a telepitett berendezések
kompresszorolajanak tarolasara. A hiit6k6zegeket, gyulékony vagy mérgezé anyagokat a nemzeti eléirasoknak
megfeleléen kell tarolni.

e Nyilt (nyilt) lAng nem megengedett a géptermekben, kivéve hegesztés, forrasztas vagy hasonlé tevékenység
esetén, és csak akkor, ha a hiitékdzeg koncentraciojat ellendrzik és biztositjak a megfelel6 szell6zést. Az ilyen
nyilt lAngokat nem szabad felugyelet nélkil hagyni.

e A helyiségen kivil (az ajté kozelében) tavkapcsolot (vészhelyzeti tipusu) kell elhelyezni a hitérendszer
ledllitasara. Egy hasonlo hatasu kapcsolét kell elhelyezni egy megfelel6 helyen a helyiségben.

e A géphaz padléjan, mennyezetén és falain athaladé valamennyi csévezetéket és csatornat le kell tomiteni.

o A forr¢ felliletek h6mérséklete nem haladhatja meg az éngyulladasi hémérséklet 80%-at (°C-ban) vagy a
hitékdzeg 6ngyulladasi hdmérsékleténél 100 K-kal alacsonyabb hémérsékletet, attol fliggden, hogy melyik a
magasabb.

Hiitékdzeg | Automatikus gyujtasi hémérséklet | Maximum kiilsé hémérséklet
R1234ze 368°C 268°C

e A géptermeknek legyen elegend6 szamu, kifelé nyil6 ajtéja, amelyek szama elegend6 ahhoz, hogy
vészhelyzetben biztositsak a személyek szabad menekilését; az ajtdknak szorosan illeszkedének, 6nzarénak
és olyan kialakitasunak kell lennitik, hogy belilrdl is nyithatdk legyenek (panikellenes rendszer).

e Azoknak a specialis géptermeknek, ahol a hiitékdzeg téltete meghaladja a helyiség térfogatanak gyakorlati
hatarértékét, olyan ajté legyen, amely vagy kdzvetlendil a kiilsd levegére nyilik, vagy erre a célra szolgalo,
Onzard, szorosan zarodo ajtoval ellatott elétéren keresztl.

o A géptermek szell6zése legyen elegendd mind a normal Gzemi koérilmények kdzott, mind vészhelyzetben.

¢ A normal tzemi korilmények k6zott a szell6zésnek meg kell felelnie a nemzeti eléirasoknak.

e A vészhelyzeti mechanikus szellézteté rendszert a gépteremben elhelyezett érzékel6(k) aktivalja(k).

o Ennek a szell6zérendszernek a kdvetkezének kell lennie:
= fliggetlen a helyszinen l1év barmely mas szell6z6érendszertél.
= két fuggetlen vészhelyzeti vezérlGvel van ellatva, az egyik a géptermen kivil, a masik a
géphazban talalhato.
o A vészhelyzeti elszivo ventilator:
= vagy legyen a légaramlatban, Iégaramlaton kivuli motorral, vagy legyen megfelel§ veszélyes
terlletre (az értékelés szerint).
= legyen ugy elhelyezve, hogy a gépteremben 1évé elszivocsatornak ne keriljenek nyomas ala.
= nem okozhat szikrakat, ha érintkezik a csatorna anyagaval.
o A vészhelyzeti mechanikus szell6ztetés Iégaramlati értéke legyen legalabb a kovetkezd

V =0,014xm73
ahol
\% a leveg6 aramlasi sebessége m?/s-ban;
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m a legnagyobb toltetl hiitérendszerben lévé hiitékdzeg tdmege kg-ban, amelynek barmely része
a gépteremben talalhato;
0,014 egy atvaltasi tényezé.
o A mechanikus szell6zést folyamatosan kell mikodtetni, vagy az érzékelének kell bekapcsolnia.

Az érzékel6nek automatikusan riasztast kell inditania, be kell inditania a gépi szelléztetést és le kell allitania a
rendszert, amikor az riasztast valt ki.
Az érzékelbk helyét a hiitbkdzeghez viszonyitva kell megvalasztani, és olyan helyen kell elhelyezni éket, ahol a
szivargasbol szarmazo hitékdézeg koncentralddik.
Az érzékel6 elhelyezésénél figyelembe kell venni a helyi Iégaramlasi mintakat, figyelembe véve a szell6zési
forrasokat és a lamellakat. Figyelembe kell venni a mechanikai sériilés vagy szennyez6dés lehetéségét is.
Legalabb egy érzékel6t kell felszerelni minden egyes gépteremben vagy a figyelembe vett elfoglalt térben
és/vagy a leveg6nél nehezebb hltékozegek esetében a legalso foldalatti helyiségben, a levegdnél kdnnyebb
hitékdzegek esetében pedig a legmagasabb ponton.
Az érzékel6k mikodését folyamatosan ellendrizni kell. Az érzékeld meghibasodasa esetén a vészhelyzeti
sorrendet ugy kell aktivalni, mintha hitékézeget észleltek volna.
A hiit6kozeg-érzeékelb eldre beallitott értékét 30 °C-on vagy 0 °C-on, attol figgéen, hogy melyik a kritikusabb,
az LFL 25%-ara kell beallitani. Az érzékel6nek magasabb koncentracio esetén is aktivalddnia kell.

Hiitokozeg | LFL Elére beallitott riasztas
R1234ze 0,303 kg/m® | 0,07575 kg/m3 | 16500 ppm

Minden elektromos berendezést (nem csak a hiitérendszert) ugy kell kivalasztani, hogy alkalmas legyen a
kockazatértékelésben meghatérozott zonakban hasznalatra. Az elektromos berendezés akkor felel meg a
kovetelményeknek, ha az elektromos aramellatds megszakad, amikor a h(it6kézeg koncentracidja eléri az also
gyulékonyséagi hatarérték 25%-at vagy annal kevesebbet.

A géptermet vagy specidlis géptermet a helyiség bejaratain egyértelmiien fel kell tiintetni, és figyelmeztetd
feliratokkal kell ellatni, amelyek jelzik, hogy illetéktelen személyek nem Iéphetnek be, és hogy tilos a dohanyzas,
a nyilt fény vagy a lang hasznélata. Az értesitéseknek tartalmazniuk kell azt is, hogy vészhelyzet esetén csak a
vészhelyzeti eljarasokkal tisztaban 1év6, felhatalmazott személyek donthetnek a gépterembe valo belépésrél.
Ezenkivil figyelmeztetd feliratokat kell elhelyezni, amelyek tiltjak a rendszer jogosulatlan miikddését

A tulajdonosnak/lizemeltetének naprakész jegyz6konyvet kell vezetnie a hiitérendszerrdl.

A

A DAE altal a hiitészekrényhez mellékelt,opciondlis szivargasérzékel6t kizardlag a hiitészekrénybdl
szdrmazo hiiték6zeg-szivargds ellenérzésére kell hasznalni

D-EIMAC01603-18_06HU- 9/34



2 AZEGYSEG ATVETELE

Amikor az egység eléri a beszerelés helyét, vizsgalja at, hogy nem szenvedett-e sériiléseket a szallitas soran. Az atvételi
jegyz8kdnyvben szerepld 6sszes alkatrészt ellenérizze.

Ha az egységen sériilések lathaték, ne tavolitsa el a sériilt alkatrészt, hanem koézélje a fuvarozéval a kart, és kérje az
alkatrész atvizsgalasat.

A karrol haladéktalanul értesitse a gyartd képviseléjét, és lehetéség szerint mellékeljen fényképeket is, amelyek
segitségével tisztazhatod a felel6sség kérdése

A kart ne javitsa ki, amig a szallitast végz6 cég képviseléje nem ellendrizte az egységet.

Az egység beszerelése el6tt ellendrizze, hogy modell és a cimkén jelzett fesziltségérték megfelelek. Az egység atvételét
kovetben az esetleges karokért a gyartd nem vonhato felel6sségre.

D-EIMACO01603-18_06HU - 10/34



3 MUKODESI HATAROK

3.1

Téarolas Tarolas

A kornyezeti értékeknek az alabbi tartomanyokon belil kell maradniuk:
Minimum kdrnyezeti hdmérséklet
Maximum koérnyezeti hémérséklet
Maximalis relativ paratartalom:

Ha az egységet a fentinél alacsonyabb hémérsékleten tarolja az egyes részek sériilhetnek. Ha a tarolasi hémérséklet
meghaladja a fenti hatarértéket, kinyilhatnak a biztonsagi szelepek. Az olyan kérnyezetben, ahol nagy a paralecsapodas
mértéke, az elektromos részek sérilhetnek.

3.2 Miikodés

-20°C
57°C
95% nem kondenzal6

A mikodés a kdvetkezd tartomanyokban engedélyezett:

EWAD_TZ B/EWAH_TZ B

SZERIA MERET Parologtatobdl kilép viz hémérséklete | Kiilsé kornyezeti hémérséklet
Hités mod Hutés glikollal — teljes terhelés mellett
Fagyasztas méd
EZUST 160-700 4+18°C -8+18°C -18+47°C
820-C11 4+20°C -8+20°C -18+45°C
ARANY 190-680 4+18°C -8+18°C -18+50°C
770-C11 4+20°C -8+20°C -18+50°C
PLATINA 190-620 4+18°C -8+18°C -18+53°C
720-950 4+20°C -8+20°C -18+55°C

EWAD_TZ C/EWAH_TZ_C

SZERIA MERET Parologtatobdl kilépé viz hémérséklete Kiils6 kornyezeti hémérséklet
Hltés mod Hités glikollal — Fagyasztas | teljes terhelés mellett
mod
EZUST R134a H11-C19 4+25°C -12+25°C -18+50°C
ARANY R134a Cl1-H17 4+25°C -12+25°C -18+52°C
EZUST R1234ze 710-C16 4+25°C -12+25°C -18+55°C
ARANY R1234ze 670-C15 4+25°C -12+25°C -18+55°C

A mikodési tartomany kllonleges opciok alkalmazasaval (magas kdrnyezeti h6mérséklethez valé készlet, sélé fajtaja stb.)
kiterjeszthetd ugy, hogy az egység akkor is képes legyen miikédni, ha a parologtatét elhagyé vizhémérséklet kisebb mint
+4 °C és/vagy ha a kdrnyezeti h6mérséklet tobb mint +46 °C és teljes terhelésre van szilkség.

A fenti értékek csak tajékoztato jellegliek, a konkrét modellekre vonatkozo tényleges lizemi tartomanyokkal kapcsolatos
adatok a Chiller Selection Software (CSS) segitségével tudhatok meg.
Okolszabaly, hogy az egységet a parologtatd névleges vizhozaméahoz viszonyitva 50% és 120%-os teljesitményértékek
kozott kell mikodtetni (normal Gzemi kortilmények kdzoétt), azonban az Gzemi tartomany konkrét modellekre vonatkozo,

engedélyezett, helyes minimum- és maximumértékeit a CSS szoftverrel kérdezze le.

A Uzemeltetési tartomanyon Kivil esé miikodtetés karosithatja az egységet.

Ha kérdése mertulne fel, forduljon a gyartd képviseljéhez.
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4 MECHANIKUS TELEPITES

4.1 Biztonsag

Az egységet rogzitse szilardan a talajhoz.

Az alabbi szabalyok betartasa alapvet6 fontossagu:

— Az egységet csak az alaphoz rogzitett sargaval jeldlt emel6pontok hasznalataval emelje fel.

— A fBkapcsold kinyitasa és az aramellatas megsziintetése el6tt az egység elektromos részeihez nyulni tilos.

— A megfeleld védbdszigetelés hasznalata nélkil, az elektromos részekhez nyulni tilos. Ne nyuljon az elektromos
részekhez viz vagy nedvesség jelenlétében.

— Az éles szélekiill. a kondenzator egység kornyékének fellletei sériiléseket okozhatnak. Kertilje a kbzvetlen érintkezést
ezekkel a részekkel, és hasznaljon megfelel6 védbfelszerelést

— Mielétt a hGt6élapatokon és/vagy a kompresszorokon karbantartasi munkalatokat végezne, nyissa ki a fékapcsolot, és
szlintesse meg az egység aramellatasat. Ezen szabalyok figyelmen kivil hagyasa sulyos személyi sériilésekhez
vezethet.

— Ne helyezzen szilard targyakat a vizvezetékbe, amig az egység csatlakoztatva van a rendszerhez.

— Avizvezetékbe szereljen be egy sziirét a h6cserélé bemenete elé.

— Az egység biztonsagi szelepekkel van ellatva mind a hiitékér nagy nyomasu mind a kis nyomasu oldalan.

A mozgd részek biztonsagi berendezéseit eltdvolitani szigoruan tilos.

Az egység hirtelen ledllasa esetén, kOvesse az egység atvételekor kapott dokumentacié szerves részét képezé
Irdnyitépult kezelési utmutatdjanak utasitasait.
- Tanéacsos az egység beszerelését és karbantartdsat mas személyek jelenlétében végezni.

vagy racs nélkuli allvanyzat, vagy olyan hely, melynél nincs meg a folyadékhiité koriil elbirt
biztonséagi tavolséag)

i j Ne allitsa fel az egységet olyan helyen, amely a karbantartadsi munkak soran veszélyes lehet (pl. korlat

A DAE-egységek toltéskorlatozas nélkul telepitheték géphazakba vagy szabadtérre (Ill. helyrajzi osztaly).
Az EN 378-1 szabvany szerint a masodlagos kor(6k)re mechanikus szell6z6t kell szerelni: a lll. besorolas biztositasa
érdekében a rendszert ,kozvetett szell6zésli zart rendszerként” kell besorolni.

Kozvetett szell6zésii zart rendszer

Kulcs
1) Foglalt tér
2) H{t6kozeget tartalmazo alkatrész(ek)

A géptermek nem tekinthetdk lakott helyiségnek (kivéve a 3. rész 5.1. pontjaban meghatarozottak szerint: a karbantartasi
munkateruletként hasznalt géptermet a c. hozzéférési kategdria szerinti lakott helyiségnek kell tekinteni).

A belégzésbdl és a hiitékdzeggazzal valo kdzvetlen érintkezésbdl eredd karok megel6zése érdekében a biztonsagi szelep
kivezetéseit a miiveletek el6tt szallitocsdvel kell 0sszekdtni. Ezeket a csdveket ugy kell felszerelni, hogy a szelep kinyilasa
esetén a kiaraml6 hiitékdzeg ne fektessen be embereket és/vagy targyakat, illetve ne juthasson be az épiletbe az
ablakokon és/vagy mas nyilasokon keresztil.

A biztonsagi szelepnek az 6blitécs6hdz vald csatlakoztatasa és a csé méretezése a szereld feladata. E tekintetben a
biztonsagi szelepekhez csatlakoztatando lefolydcsdvek méretezéséhez tekintse meg az EN13136 harmonizalt szabvanyt.
A hiit6kozeg kezelésével kapcsolatos valamennyi dvintézkedést a helyi eléirasoknak megfeleléen be kell tartani.

4.1.1 Biztonsagi eszkdzok
A nyomastarté berendezésekrél szolo iranyelvnek megfeleléen a kdvetkezd védbéeszkdzoket hasznaljak:

- Nagynyomasu kapcsolé - biztonsagi tartozék.

- Kulsé nyomascsokkentd szelep (hiitékdzegoldal) - tiinyomas elleni védelem.

- Kulsé nyomascsokkenté szelep (h6atadd folyadék oldala) > A nyomascsokkento szelepek kivalasztasat a

hidraulikus kor(ok) elkészitéséért felelés személyzetnek kell elvégeznie.

Minden gyarilag beépitett tiinyomasos szelep 6lomzarral van ellatva, hogy megakadalyozza a kalibraciéo megvaltoztatasat.
Ha a biztonsagi szelepek egy atvaltészelepre vannak felszerelve, akkor ez mindkét kimeneten biztonsagi szeleppel van
felszerelve. A két biztonsagi szelep koziil csak az egyik mikodik, a masik el van szigetelve. Soha ne hagyja a valtészelepet
koztes helyzetben.
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Ha egy biztonséagi szelepet ellenérzés vagy csere céljabdl eltavolitanak, gondoskodjon arrél, hogy mindig legyen egy aktiv
biztonsagi szelep a késziilékbe szerelt minden egyes valtdszelepen.

42  Za

Az egység altal keltett zaj els6sorban a kompresszorok és a ventilator lapatok forgasabdl szarmazik.

Az egyes modellek altal kibocsatott zajszint az eladaskor atadott dokumentacidban kerdil feltiintetésre.

Ha az egységet megfeleléen szerelik be, megfeleléen hasznaljak és rendszeresen karbantartjak, az egység altal
kibocsatott zajszint nem jelent kockazati tényezét, igy nincs az egység mellett tartésan dolgozék szédmara specidlis
védéfelszerelésre.

Kuldénleges zajkibocsatasi szintet igényld beszerelés esetén szikség lehet zajszint csokkent6 berendezések
alkalmazéasara.

4.3 Mozgatas és felemelés

A fel- és lerakodas ill. széllitds soran keriilje el, hogy az egység razkédjon vagy mas targyakkal titk6zzon. Az egység
csUsztatasa csak a szallitéjarm(rél valé fel- és lerakodas esetén megengedett. Rogzitse az egységet a szallitdjarmivon
ugy, hogy az egység ne mozdulhasson el, és ne okozzon karokat. Jarjon el kell6 korlltekintéssel, hogy a szallitas, fel- és
lerakodés soran az egység egyetlen része se essen le.

A sorozat minden egységét sargaval jeldlt emelési pontokkal szallitjuk. Az egység felemeléséhez csak ezek a pontok
hasznalhatdak, az abran lathatd utasitasoknak megfeleléen.

A kondenzatortelepek sérllésének elkerilése érdekében alkalmazzon tavtartd rudakat. Ezeket a ventilator racsok folé
helyezze, legalébb 2,5 méter tavolsagra.

A teljes biztonsag érdekében hasznaljon az egység sulyanak megfelel6 teherbirasu kételeket és
{ ! E tavtarto rudakat. Ellenérizze az egység sulyat az egységen elhelyezett cimkeén.
Az egységet a lehet6 legnagyobb figyelemmel és gondossdggal emelje meg és kévesse az
emelési cimke utasitasait; nagyon lassan emelje, tartsa tokéletesen vizszintesen.

4.4  Elhelyezés és 6sszeszerelés

Az egységet kiltéri hasznalatra tervezték (teraszon vagy talajon), amennyiben a beszerelés helye mentes azon
akadalyoktél, amelyek csdkkenthetik a kondenzal6 egységekbe jutd levegd mennyiségét.

Az egységet erés és tokéletesen sima alapra kell telepiteni; amennyiben az egységet erkélyre vagy tetére szerelik,
sulyeloszt6 gerendak alkalmazasa valhat sziikségessé
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3. &bra— Az egység felemelése

Berendezés 4 emelési ponttal
(Az abra csak a 6 ventilatoros valtozatot mutatja. A 4 ventilatoros valtozat esetén az emelési méd ugyanaz)

Berendezés 6 emelési ponttal
(Az abra csak a 12 ventilatoros valtozatot mutatja. Az 6sszes ventilatoros valtozat esetén az emelési méd ugyanaz)
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Berendezés 8 emelési ponttal
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4. dbra — A berendezés szintezése

CHILLER
Lateral view
of hent unit
L
A=BxC
Horizontal Plane

/,
~ \\\\\\ NN

FLOORING

Amennyiben az egységet a talajon kivanja feldllitani, helyezze a gépet egy olyan legaldbb 250 mm magas beton alapra,
amely szélesebb, mint az egység, és képes megtartani az egység sulyat. Az alapzat el kell hogy birja az egység sulyat.

A berendezést gumi anyagu vagy rugoés tipusu rezgéscsillapitdé bakokra (AVM) kell felszerelni. A berendezés vazat
tokéletesen kell szintezni a rezgéscsillapitdé bakokon.
A fenti 4bran lathato telepitést mindig kerulni kell. Abban az esetben, ha a rezgéscsillapitd bakok nem allithatok (a rugos
tipusu valtozatuk altaldban nem allithatd), a berendezés vazanak vizszintezését fém tavtartd lemezekkel kell biztositani.
A berendezés lizembe helyezése el6tt a vizszintezést lézeres vizszintmérével vagy hasonld eszkbzzel ellendrizni kell. A
lejtés 7 m-nél nem hosszabb berendezések esetén nem haladhatja meg az 5 mm-t, 7 m-nél hosszabb berendezések
esetén pedig a 10 mm-t.
Ha az egységet emberek vagy allatok altal kdbnnyen megkdzelitheté helyre allitja fel, tanacsos a kondenzator és a
kompresszor koré védéracsot emelni.
A ]Obb teljesitmény biztositasa érdekében, kdvesse az aldbbi tanacsokat és utasitdsokat:
Kerllje el a leveg6 visszaforgatasat.
— Biztositsa, hogy nincs az egység kdrnyékén olyan nagyobb akadaly, amely meggatolhatja a megfelel6 levegdaramiast.
— A zaj és vibracio csokkentése érdekében gy6z6djon meg arrdl, hogy az alap elég szilard.
— Annak elkerilése érdekében, hogy a kondenzator egységek porral szennyezédjenek, ne allitsa fel az egységet
kildnésen poros kérnyezetben.
— Avrendszerben 1év6 viznek kiilonésen nagy tisztasagi fokunak kell lennie: tavolitsa el az olaj és rozsdamaradvanyokat.
Az egység bemeneti csOvére szereljen be egy viztisztitd sziirét.

45 Minimalis térsziikséglet

A kondenzal6 egységek megfeleld levegbellatasa érdekében tartsa be a minimalis térkovetelményeket.
Amikor az egység felallitdsahoz kivalasztja a megfelel6 helyet, vegye figyelembe az alabbi tényezdket:
— Kertilje el a leveg6 visszaforgatasat

— Biztositson a légh(téses kondenzator szamara megfeleld levegbellatast.

A fenti tényez6k novelhetik a kondenzaciés nyomast, amely az energiafelhasznalas hatékonysaganak csokkenéséhez,
tehat a h(ités hatékonysaganak csokkenéséhez vezet.

Biztositani kell, hogy a késdbbi karbantartasi munkalatok elvégzéséhez elegendé hely élljon rendelkezésre az egység
minden oldalan. A 6. &bra a minimalis helyigényt mutatja.

Biztositsa, hogy a leveg6 fuggbleges kivezetése akadalymentes.

Ha az egységet azzal azonos magassagu falak vagy akadalyok veszik koértl, akkor az egységet ezektdl legalabb 3000 mm
tavolsagra kell telepiteni.

Abban az esetben, ha két hiit6t telepit szabad térben, a kdzoéttiik tartandd legkisebb tavolsag javasolt értéke 3600 mm.
Sorba kapcsolt hiiték esetén ez az érték 1500 mm.

A fenti abrak a javasolt telepitési modok példait mutatjak. Ha az egységet a falaktdl ill. fliggéleges akadalyoktdl az
ajanlottnal kisebb tavolsagra allitja fel, a meleg levegd visszaforgatas és/vagy a léghltéses kondenzator nem megfelelé
levegéellatas olyan egyuttese léphet fel, amely csdkkentheti az egység teljesitményét és hatékonysagat.

Mindenesetre a mikroprocesszor lehetévé teszi, hogy az egység alkalmazkodjon az Uj mikddési kérilményekhez,
mindenkor biztositva a koériilmények altal megengedett maximalis teljesitményt (akkor is, ha az oldals6 tavolsagok az
ajanlottnal kisebbek) kivéve ha a mikddési koérilmények veszélyeztetik a személyzet biztonsagat vagy az egység
megbizhat6sagat.
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5. abra - Minimalis térszikséget
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d = 1500 mm egykords berendezések esetében; d = 3000/3500 mm (az elparologtatdé méreteitél fliggbéen) kétkdrds
berendezések esetében

'

Amennyiben h<Hc=2,4 m, akkor a tavolsag minimumértéke: L=3,0 m. Amennyiben viszont h>Hc vagy L< 3,0 m, a
lehetséges elrendezések kiértékelése érdekében forduljon Daikin forgalmazéjahoz

t ¢

A fent feltlintetett minimalis tavolsagok segitségével a legtdbb alkalmazas esetén biztosithatd a hiité megfelelé mikddése.
Vannak azonban olyan kilonleges helyzetek, ahol tdbb hitét is kell telepiteni: ezekben az esetekben érdemes betartani a
kovetkezd tanacsokat:

Tébb hiité egymas mellé telepitve olyan szabad térben, ahol van jellemz6 szélirany.
Amennyiben a telepités helyén a szél meghatarozhat6 iranybdl szokott fajni (lasd: 7. abra):

D-EIMAC01603-18_06HU- 17/34



e 1. hiit6: normal médon miikédik, emelt kdrnyezeti hdmérséklet nélkil
e 2. hiité: meleg kornyezetben mikddik. Az els6é kor (balrél) az 1. hiité ujrakeringtetett levegéjét hasznalja, a
masodik kor pedig az 1. hiit6tél érkez6 Ujrakeringtetett levegét és a sajat Ujrakeringtetett leveggjét.
e 3. hiité: a bal oldali kdr emelt h6mérsékletl kdrnyezetben mikddik, mivel az ujrakeringtetett levegé a masik két
hiit6tdl érkezik, a jobb oldali kér azonban normal médon mikodik.
A jellemz6 szélirany miatti melegleveg6-ujrakeringtetés elkerilése érdekében a hiitéket tanacsos a jellemz8 széliranyhoz
igazitani (l&sd az aldbbi abran):
Tébb hiité egymas mellé telepitve koriilzart térben.
Amennyiben a kérilzart tér falai legalabb akkorak, mint a h(it6 magassaga, a telepitést nem javasoljuk. A 2. és a 3. hiité
jelentésen magasabb hémérsékleten miikédik a megnévekedett Ujrakeringtetés miatt. Ebben az esetben kildnleges
ovintézkedéseket kell hozni az adott telepitéstdl fliggéen (pl. szell6z6zsalus falak, elhelyezés magassagndéveld talapzaton,
légelvezetd csovek felszerelése a ventilatorok kivezetésére, nagy emelémagassagu ventilatorok).
A fenti esetek mindegyike még érzékenyebb akkor, ha a tervezett Uzemi korilmények a berendezés miikodési
tartomanyanak hataraihoz kézel vannak.
MEGJEGYZES: A Daikin nem vallal felelésséget a nem megfelels telepités kdvetkeztében fellépé meleglevegs-
Ujrakeringtetés vagy elégtelen légaramlas miatti karokért, amennyiben a fenti iranymutatasokat figyelmen kivil hagyja.

6. &bra — Tobb hiito telepitése

Cold Fresh Air Warm Air Hot Air
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4.6 Zajvédelem

Amikor a hangerészint specialis szabalyzast igényel, megfeleléen elhelyezett rezgésgatlo elemekkel, nagy koriltekintéssel
kell elkuloniteni az egységet az alapjatél (opcioként szallitjuk). Tegyen hajlékony csukldkat a vizcsatlakozasokra is.

4.7 Vizvezeték-hal6zat

A vezetékeket a lehetd legkevesebb kdnydkelemmel és fiiggbleges iranyvaltozassal kell megtervezni. igy a beszerelési
koltségek jelentésen csdkkennek, és a rendszer teljesitménye javul.
A vizrendszerrel szembeni kovetelmények:

e Vibracio csokkentd szerelékek, amelyek csokkentik a rezgés atadasat az egységeknek.

o Szigetel6szelepekkel a vizvezetékrendszer berendezésrdl valo levalasztasara a karbantartasi munkalatok
idejére.

e A h{té védelme érdekében az aramlaskapcsolo6t a parologtatéban zajlé aramlas folyamatos felligyeletével
meg kell dvni a fagyastol. A legtobb esetben helyileg gy allitjak be az aramlaskapcsolét, hogy csak akkor
riasszon, ha a vizszivattyd Kl allapotba kapcsol, a vizaramlas pedig nulla értékre csokken. Az
aramlaskapcsoldt tanacsos ugy beallitani, hogy riasszon az olyan vizszivargas esetén, amikor a vizaramlas
a névleges érték 50%-a ala csokken — ebben az esetben a pérologtatdé védve van a fagyas ellen, az
aramlaskapcsol6 pedig észlelni tudja a vizsz(iré eltomédését.

e Kézi vagy automata leveg6ztetd berendezéssel a rendszer legmagasabb pontjan és leereszt6
berendezéssel a legalacsonyabb ponton.

o Egy parologtatdval és egy hévisszanyeré berendezéssel (fontos, hogy ezeket ne a rendszer legmagasabb
pontjara helyezzék el).

e Egy megfelelé berendezéssel, amely a vizvezeték rendszert nyomas alatt tartja (szabalyozé kad, stb.).

e Viznyomds- és hdmérséklet kijelz6kkel, amelyek segitik a személyzetet a karbantartasi munkalatok soran.

e Egy szirével vagy mas olyan berendezéssel, amely eltavolitja a vizbdl a szilard részecskéket. A sziird
hasznalata meghosszabbitja az egység élettartamat, és segit a vizvezeték rendszer j6 allapotanak
fenntartasaban.

A vizsziirét a hiit6hoz a lehet6 legkozelebb kell beszerelni.
Ha a vizsz(ird a vizrendszerben mashol van beszerelve, a telepitd személynek gondoskodnia kell a vizsziré
és a parologtato kozotti vizvezetékek megtisztitasarol.

e A szennysz(ir§ halé javasolt maximalis nyilasa: 0,87 mm (DX S&T) /1,0 mm (BPHE) / 1,2 mm (elarasztott)

e A parologtatoban egy elektromos flit6szal és termosztat van, amely védelmet biztosit a viz megfagyasa
ellen —16°C-os kulsé hémérsékletig.

e Avizvezeték rendszer minden mas egységen kiviil talalhaté részét védeni kell a fagy ellen.

¢ A hdvisszanyerd berendezésbdl dntse ki télen a vizet, kivéve ha a vizhez a megfelel6 aranyban etilénglikolt
kever.

e Az egység cseréje esetén az egész vizvezeték rendszert ki kell Uriteni és meg kell tisztitani az 0j berendezés
beszerelése el6tt. Az Uj berendezés beinditasa el6tt ajanlatos a vizet a megfelel6 modon kezelni és a
szokasos vizsgalatokat elvégezni.

e Ha a vizvezetékbe fagyalldként glikolt 6nt, Gigyeljen arra, hogy az elszivonyomast cstkkentse; az egység
teljesitménye csokken, és a nyomas esés nd. A gép minden biztonsagi rendszerét, pl. fagyallé és a kis
nyomas elleni védelem UGjra be kell allitani.

e Avizvezetékek szigetelése elétt ellenérizze, hogy a vezeték nem folyik-e.

Az opciondlis szivattyukészlet automatikus feltélté rendszerrel is ellathatd, amely egyes orszagokban tilos lehet; minden
telepitést a helyi térvényeknek és eléirasoknak megfeleléen kell elvégezni.

4.8 A viz kezelése

Az egység beinditasa elbtt, tisztitsa ki a vizvezetékrendszert.

A parologtatét tilos kitenni atéblitési sebességeknek vagy az oOblités soran kibocsatott térmelékeknek. Tanacsos
megfeleléen méretezett megkerilévezetéket a hozza tartozd szelepekkel beszerelni, hogy a csérendszert at lehessen
obliteni. A megkerilévezetékkel a karbantartas soran anélkil izolalhatd a hdcseréld, hogy mas egységekhez
megszakadna a mend aramias.

Az idegen testek vagy tormelékek péarologtatéban tapasztalhatd jelenléte miatti karokra nem vonatkozik a
garancia. Piszok, vizké, rozsdas lUledék és egyéb anyagok lerakddhatnak a hécserél6 belsejében csdkkentve a hécserélé
teljesitményét. Valamint n6het a nyoméasesés, csdkkentve ezzel az atfolyd viz mennyiségét. A megfeleld vizkezelés ezért
csokkenti a korr6zid, erdzid, vizkd stb. kockazatat. A legmegfelelébb vizkezelést helyileg kell meghatarozni, a rendszer
tipusanak és a viz jellemz8inek megfeleléen.

A gyartd nem vonhaté felel6sségre a nem megfelelé vizkezelésbdl szarmazoé karokért vagy az egység elégtelen
miikodéséert.
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Vizmindség elfogadasi hatarértékei

o ) Shell&tube +
DAE Vizmindségi kovetelmények , BPHE
elarasztott

Ph (25 °C) 6,8 + 8,4 7,5-9,0
Elektromos vezet6képesség [uS/cm]
(25°C) < 800 <500

- . <70(HPY);
Klorid-ion [mg CI- /1] <150 <300 (CO?)
Szulfat-ion [mg SO4*/ 1] <100 <100
Lugossag [mg CaCOz /1] <100 < 200
Teljes keménység [mg CaCOzs/ ] <200 75 + 150
Vas [mg Fe /] <1 <0,2
Ammonium-ion [mg NH** /1] <1 <0,5
Szilicium [mg SiO2 /1] <50 -
Klorid molekulas (mg Clz2 /) <5 <0,5

4.9 Hovisszanyerd hocserélok és parologtatok fagyas elleni védelme

Minden parologtaté rendelkezik egy termosztat altal ellendrzott fitészallal, amely megfelel6 fagyas elleni védelmet biztosit
-16°C-ig.

Azonban egyéb kiegészité modszereket is hasznalhat a fagyas elleni védelem biztositasara (kivéve ha a hécserél6k
teljesen Uresek, és fagyall6 folyadékkal ki vannak tisztitva).

Egy teljes rendszer tervezése soran az alabbiakban felsorolt két (vagy tobb) védelmi mddszert kell figyelembe venni:

— Aviz aramlasa folyamatos kell hogy legyen a vezetékekben és a hécserélékben

— A megfelel6 mennyiségi glikol hozzaadasa a rendszerben

— Hobszigetelés és az alacsony hdmérsékletnek kitett csdvek kiegészitd flitése

— A hd&cseréld kilritése és kitisztitasa a téli id6szakban

A beszerelésért és/vagy a karbantartasért felelés személyek feladata a rendszer befagyasat megakadalyozé modszerek
kialakitasa. Biztositsa, hogy fagyas elleni védelem soran a megfelel6 karbantartasi munkalatokat elvégezzék. A fenti
utasitasok figyelmen kivil hagyasa kérokat okozhat az egységben. A fagykarokra a garancia nem terjed ki.

4,10 Az aramlas kapcsol6 beszerelése

A parologtaté mikédéséhez megfeleld vizmennyiség biztositasa miatt elengedhetetlen egy aramlas kapcsold beszerelése
a vizvezeték rendszerbe. Az aramlas kapcsol6t felszerelheti a bemeneti vagy a kimeneti vizvezetékre. Az aramlas
kapcsol6 feladata az, hogy ledllitsa az egységet ha a vizellatas megsz(inik; ezzel védi a parologtatot a befagyastol.

A gyart6 opcioként ellathatja a gépet egy kifejezetten az On berendezése szamara kivalasztott &ramlas kapcsoléval.

Ezt a tipusu lapatos aramlaskapcsolét folyamatos kiilsé hasznalatra tervezték (IP67) 17-8” vezetékatmérdkre.

Az aramlas kapcsolot ugy kell beallitani, hogy akkor kapcsoljon be, amikor a parologtatéba érkezé viz mennyisége a
névleges hozam 50%-a ala esik.

4.11 Hévisszanyerd

Kérésére az egységet hévisszanyerd rendszerrel is ellatjuk.

A rendszer a kompresszor kimeneti csdvére felszerelt vizzel hiitétt hécserélét és egy a kondenzaciés nyomast ellenérzé
berendezést tartalmaz.

A kompresszor burkolaton beliili megfelelé6 mikddésének biztositasahoz a hévisszanyeré egység nem lizemelhet 28°C-
nal alacsonyabb vizhémérsékleten.

Az egység tervezdjének és a folyadékh(ité beszerelbjének a feladata ezen értékek betartasat biztositani (pl. visszaforgatas
megkerll6 szelep hasznalataval).
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7. abra - Vizvezeték-csatlakozas az elparologtatéhoz (opt.78-79-80-81)
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8. &bra - Vizvezetékek bekotése a hévisszanyerd hécserélokhoz
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5 ELEKTROMOS TELEPITES

5.1 Altalanos utasitasok

Nézze at az on altal vasarolt berendezés kapcsolasi rajzat. Ha az egységen nem talalhaté meg a kapcsolasi rajz vagy a
rajz elveszett, Iépjen kapcsolatba a gyarté képviseldjével, aki eljuttat egy masolatot 6nhéz.

Ha a rajzon szerepl6 adatok és az egység kapcsolétablaja/ elektromos vezetékei nem egyeznének meg, forduljon a gyarté
képviseldjehez.

Az egység minden elektromos csatlakozadsat a hatalyos jogszabdlyoknak megfelel6en kell kialakitani.
{ ! 5 A beszerelés, kezelés és karbantartdas miden Iépését megfelel6 képzéssel rendelkez6 személyek

végezzék.

Fennadll az aramiités veszélye.

Az egységben olyan nem linearis terhelések vannak, mint példaul inverterek, melyekbdl a foldelésen at természetes médon
aram szivaroghat el. Ha a felszall6 agi egységbe foldelés szivargasészlelét szerel be, akkor hasznaljon 'B' tipusu, 300 mA
minimalis kiiszobértéki késziléket.

A beszerelési és 06sszek6tési munka megkezdése elbtt az egységet ki kell kapcsolni és biztositani
{ ! E kell. Mivel az egység invertereket is tartalmaz, kikapcsoldst kévetéen a kondenzatorok kézbiilsé

aramkorei egy rovid ideig még nagyfesziltség alatt vannak.

Kikapcsolast kévetéen 20 percig ne lizemeltesse az egységet.

Az elektromos berendezések képesek a tervezett kdrnyezeti levegé hdmérsékleten megfeleléen miikédni. Nagyon forrod
és hideg kodrnyezetben tovabbi intézkedések javasoltak (forduljon a gyartd képviseléjéhez).

Az elektromos berendezés akkor képes megfeleléen mikddni, ha a relativ paratartalom nem haladja meg az 50%-ot,
legfeljebb +40°C hémérseékleten. Alacsonyabb hémérsékleten magasabb relativ paratartalom is megengedett (példaul
90% 20°C-on).

Az alkalmi kondenzacio karos hatasait a berendezés kialakitasaval vagy sziikség esetén kiegészit6 intézkedésekkel kell
elkertlni (forduljon a gyarto képvisel6jéhez).

Ez a termék megfelel az EMC ipari kdrnyezetekre vonatkozd iranyelveinek. Ezért ez a termék lakéteriileteken, pl. olyan
berendezésekben, ahol a termék kisfeszliltségi kdzlizemi halézatra csatlakozik, nem is hasznalhat6. Ha ezt a terméket
kisfesziltségl kozlizemi hélézatra csatlakoztatja, akkor a mas, érzékeny berendezésekkel valé interferencia elkerilése
érdekében tovabbi specidlis intézkedéseket kell tenni.

5.2 Elektromos ellatas

Az elektromos berendezés az alabbiakban meghatarozott feltételek mellett megfeleléen miikddhet:
Fesziiltség Allando allapotu fesziiltség: A névleges fesziiltség 0,9-1,1-szerese

Frekvencia A névleges frekvencia 0,99 és 1,01-szerese folyamatosan
0,98-1,02 rovid id6

Harmonikus A harmonikus torzitds nem haladja meg a fesziltség alatt all6 vezetékek kozotti teljes
fordulatszam fesziiltség 10%-at a 2. és az 5. harmonikus 0sszege kozott. A fesziltség alatt
allé vezetékek kozotti teljes fordulatszam fesziiltség tovabbi 2%-a a 6. és a 30. harmonikus
kozotti 6sszegre vonatkozdéan megengedett.

Feszilltség Haromfazisu tapellatdsban sem a negativ szekvencia komponens, sem a nullszekvencia
kiegyensulyozatlansadg komponens fesziltsége nem haladhatja meg a pozitiv szekvencia komponens 3%-at

Feszilltség A tapellatds megszakadt vagy nulla feszilltségen van legfeljebb 3 ms-ig a tapellatasi ciklus
megszakitas barmely tetszéleges idépontjaban, és az egymast kdveté megszakitasok kdzott tobb mint 1
s telik el.

Fesziltségcsokkenés A fesziltségesések nem haladjak meg a tapfesziltség cslcsfesziltségének 20%-at egy
ciklusnal hosszabb ideig, az egymast kovetd esések kdzott tdébb mint 1 masodperc telik el.

5.3 Elektromos csatlakozasok

A Daikin Applied Europe S.p.A. elutasit minden felel6sséget a nem megfelel6 elektromos csatlakozasért.

i' E Csak vorosréz vezetéket hasznaljon. A vorésréz vezetbk alkalmazasanak elmulasztasa a csatlakozasi

Az interferencia elkerilése érdekében az iranyitdszervek vezetékeit az elektromos vezetékektél elkiildnitve kdsse be.
Hasznaljon kilonb6zé elektromos cséveket.
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A kapcsol6szekrény vezetékcsatlakozasainak kivitelezésekor kildnleges gondossaggal kell eljarni, ha nincs megfeleléen
szigetelve, a kabelek mentén a viz befolyhat a kapcsoloszekrénybe, amely kart tehet a belsé berendezésben is.

A készilék aramellatasat ugy kell kialakitani, hogy az egy altalanos kapcsold segitségével a rendszer tébbi komponensétdl
és altalaban a tobbi berendezéstdl fliggetlenil be- és kikapcsolhaté legyen.
A panel elektromos csatlakoztatasat a fazisok helyes sorrendjének megtartasaval kell elvégezni.

i E Ne alkalmazzon nyomatékot, fesziiltséget vagy sulyt a fokapcsolé kapcsaira. A halozati kabeleket
- megfelel6 rendszerekkel kell tamogatni.

Az egyideji egy- és haromfazisu terhelések és a fazisok kiegyensulyozatlansdga akar 150 mA-es foldveszteséget is
okozhat a készllék normal mikddése soran. Az egység olyan eszkdzdket tartalmaz, amelyek magasabb harmonikusokat
generalnak, példaul egy invertert, ami a féldi veszteségeket sokkal magasabb értékekre, kortlbelll 2 A-ra névelheti.

A tapellaté rendszer védelmeit a fent emlitett értékek szerint kell megtervezni.

Minden fazison legyen egy biztositék, és ahol a telepités orszaganak nemzeti jogszabalyai el6irjak, egy féldeléshez vald
szivargasérzekeld.

Gy6z6djon meg arrdl, hogy a rendszer révidzarlati arama a telepitési ponton kisebb, mint a névleges révid ideji ellenallasi
aram (lew); az lcw értékét az elektromos panelben jelzik.

A szabvanyos berendezéseket TN-S féldelési rendszerben kell hasznalni; ha az On rendszere ettél eltérd, kérjiik, forduljon
a gyarté képviseldjéhez.

5.4 Kébelkdvetelmények

A megszakitohoz csatlakoztatott kabeleknek be kell tartaniuk a levegdben lév szigetelési tavolsagot és az aktiv vezetdk
és a fold kozotti fellleti szigetelési tavolsdgot az IEC 61439-1 1. és 2. tdbldzatdnak, valamint a helyi nemzeti
jogszabalyoknak megfeleléen.
A f6kapcsolohoz csatlakoztatott kabeleket kulcsparral és az egységes szoritdértékek betartasaval kell meghuzni, a
hasznalt alatétek és anyak csavarjainak min6ségéhez viszonyitva.

Csatlakoztassa a foldelovezet6t (sarga/zold) a PE foldel6csatlakozohoz.

A potencialvédelmi vezetének (foldelévezetének) az EN 60204-1 szabvany 5.2. pontja 1. tablazatanak megfeleld, alabb
lathat6 szakaszdnak kell lennie.

1. tablazat - Az EN60204-1 szabvéany 5.2. pontjanak 1. tablazata

A réz fazisvezetok A kiilsé réz védovezeto
berendezés taplald minimalis
szakasza keresztmetszete
S [mm?] Sp [mm?]
S<16 S
16<S<35 16
S>35 S/2

A potencidlvédelmi vezet6é (foldelévezets) keresztmetszetének minden esetben legaldbb 10 mm2-nek kell lennie,

ugyanezen szabvéany 8.2.8. pontja szerint.
5.5 Fazis kiegyensulyozatlansag

Haromfazisu rendszerben a fazisok kdzotti tulzott kiegyensulyozatlansag okozza a motor tilmelegedését. A
megengedett legnagyobb fesziiltségegyenlétlenség 3%, a kovetkez6képpen szamitva:

Unbalance % =

(Vx —Vm) =100

Vm
ahol:
Vx = nagyobb kiegyensulyozatlansagu fazis
Vm = a feszlltségek atlaga
Példa: a harom fazis 383, 386 és 392 V-ot mér. Az atlag:
383 + 386 + 392
—— =387V
3
A kiegyensulyozatlansag szazalékos aranya:
(392 —387) 100
—— = 1.29%

387

kevesebb, mint a megengedett maximalis érték (3%).
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6 MUKODES

6.1 A kezel6 feladatai

Alapvetd fontossagu, hogy a kezelé az egység hasznalatanak megkezdése el6tt megfelelé képzésben részesiljon, és
megismerkedjen az egységgel. A jelen utmutaté elolvasasa mellett, a kezel6nek tanulmanyoznia kell a mikroprocesszor
mikddését és az elektromos rendszer rajzat, hogy megértse a miiszerek bekapcsolasanak sorrendjét, a mikodést, a
miszerek ledllasanak sorrendjét és az 6sszes biztonsagi berendezés mikddését.

Az egység elsd beinditdsakor a gyartd egy technikusa valaszol az 6n kérdéseire és segitséget nyujt az egység helyes
lizemeltetéséhez.

A kezel6nek fel kell jegyeznie minden egyes beszerelt berendezés miikddési adatait. EQy masik napldban tiintesse fel az
egységen elvégzett id6szakos karbantartdsi munkalatokat és egyéb a gépen végzett beavatkozasokat.

Ha a kezel6 szokatlan mik&édést vagy meghibasodasra utalo jeleket észlel, forduljon a gyartd altal megbizott mlszaki
szolgalathoz.
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7 KARBANTARTAS

7.1 ldészakos karbantartas

A hiité karbantartasat csak képesitett szakemberek végezhetik. A rendszeren végzendé munkalatokhoz valé
hozzakezdés el6tt a személyzetnek meg kell gy6zddnie arrél, hogy minden biztonsagi 6vintézkedést megtettek.
Az elektromos vagy a hit6berendezés alkatrészein dolgozé személyeknek engedéllyel, képzéssel és teljes kori
képesitéssel kell rendelkezniik.

A mas szakképzett személyzet kzremikodését igényl6 karbantartast és javitast a gyulékony hiit6kézegek hasznalataban
jartas személy felligyelete mellett kell elvégezni. A rendszer vagy a berendezés kapcsolddo részeinek szervizelését vagy
karbantartasat végzd személy az EN 13313 szabvany szerint legyen hozzaérté.

A gyulékony hiitékozegekkel miikodé hiitérendszereken dolgozé személyeknek legyen képzettsége a gyulékony
hiitokozegek kezelésének biztonsagi szempontjai tekintetében, amit a megfelelé képzés igazolasa tamaszt ala.

A kezel6személyzetet mindig az elvégzendd feladatoknak megfelelé egyéni védéfelszereléssel védje. Gyakori egyedi
eszk6zOk: Sisak, védészemiveg, kesztyl, sapka, biztonsagi cipd. Az elvégzendd tevékenységeknek megfeleléen az
érintett terlileten a konkrét kockazatok megfelel6 elemzését kvetéen tovabbi egyéni és csoportos védéfelszereléseket
kell alkalmazni.

elektromos Soha ne dolgozzon semmilyen elektromos alkatrészen, amig a vezérlédobozban Iévé megszakitd
alkatrészek kapcsolé(k) segitségével nem szakitotta meg a készilék altalanos tapellatasat. Az alkalmazott
frekvenciavariatorokban 20 perces lemerulési ideji kondenzatoros akkumulétorokkal vannak; az
aramellatds megszakitasa utan varjon 20 percet, miel6tt kinyitja a vezérlédobozt.
hiitérendszer A h(t6kozegkoron végzett munkak elétt a kovetkezd ovintézkedéseket kell betartani:
- engedélyt kell szerezni a forr6 munkahoz (ha sziikséges);
- gondoskodjon arrél, hogy a munkateriileten ne taroljanak gyulékony anyagokat, és hogy a
munkateruleten sehol ne legyenek gyujtoforrasok;
- biztositsa, hogy megfeleld tiizoltd felszerelés alljon rendelkezésre;
- gondoskodjon a munkatertlet megfelel6 szelloztetésérdl a hiit6kozegkordn végzett munkak,
illetve hegesztési, forrasztasi vagy keményforrasztasi munkak elétt;
- gondoskodjon arrél, hogy a hasznalt szivargasérzékel berendezés szikramentes, megfeleléen
lezart vagy gyujtészikramentes legyen;
- gondoskodijon arrdl, hogy a karbantarté személyzet minden tagja eligazitast kapjon.
A kdvetkezd eljarast kell kdvetni, mielétt a hitékdzegkdrdn dolgozna:

1. tavolitsa el a hiit6kdzeget (adja meg a maradék nyomast);

2. tisztitsa meg az aramkért inert gazzal (pl. nitrogénnel);

3. evakualjon 0,3 (absz.) bar (vagy 0,03 MPa) nyomasig;

4. tisztitsa meg Ujra inert gazzal (pl. nitrogénnel);

5. nyissa meg az ramkort.
A teriletet minden forrd6 munka elétt és kdzben megfelel6 hit6kozeg-érzékelbvel kell ellendrizni,
hogy a technikus tudomaséra hozzak, hogy a Iégkdr potencialisan gyulékony lehet.
Ha a kompresszorokat vagy kompresszorolajokat el kell tavolitani, gy6z6djon meg arrél, hogy a
kenbanyagban nem maradt gyulékony hltékdzeg.
Csak olyan hiitokozeg-visszanyer6 berendezéseket szabad hasznalni, amelyeket
gyulékony hiitékozegek hasznalatara terveztek.
Ha a nemzeti szabalyok vagy el6irasok lehetévé teszik a hiitbkozeg leeresztését, akkor azt
biztonsagosan kell elvégezni, példaul egy olyan témlé segitségével, amelyen keresztil a
hiitékdzeg egy biztonsagos helyen a kiilsd légkorbe kerll. Biztositani kell, hogy gyulékony,
robbanasveszélyes hiit6kdzeg-koncentracio semmilyen kortilmények kdzott ne keletkezhessen
gyuijtéforras kézelében, illetve ne hatolhasson be az épiletbe.
Kdzvetett rendszeri hiitérendszerek esetében a héatadd folyadékot ellendrizni kell a hiitékdzeg
esetleges jelenlétének megallapitasara.
Minden javitasi munka utan ellenérizni kell a biztonsagi berendezéseket, példaul a hiitbkozeg-
érzékelbket és a mechanikus szelléztetd rendszereket, és az eredményeket fel kell jegyezni.
Biztositani kell, hogy a hiit6kdzegkor alkatrészeinek hianyzé vagy olvashatatlan cimkéjét
kicseréljék.
A hltékozeg-szivargas keresésekor nem szabad gyujtéforrdsokat hasznalni.

A hit6 karbantartasat csak képesitett szakemberek végezhetik. A rendszeren végzendd munkalatokhoz valdé hozzakezdés
elétt a személyzetnek meg kell gyéz8dnie arrdl, hogy minden biztonsagi évintézkedést megtettek.

A berendezés karbantartasanak az elhanyagolasa a berendezés valamennyi alkatrészének (tekercsek, kompresszorok,
vazak, csOvezetékek stb.) allagromlasahoz vezethet, ami negativ hatassal van a teljesitményre és a miikodésre.

Az alkalmazas tipusatol (kritikus/nem kritikus), illetve a telepitési kornyezettdl (nagyon agressziv) fliggéen két kiilonb6zé
karbantartasi szint valaszthato.
Példak a kritikus alkalmazasokra: folyamathiités, adatkézpontok stb.

A nagyon agressziv kérnyezetek a kévetkezéképpen definialhatok:
e Ipari kdrnyezet (ahol a lehetséges flistkoncentracié robbanashoz és kémiai reakciékhoz vezethet)
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e Tengerparti kdrnyezet;
e Er6sen szennyezett varosi kérnyezet;

o Vidéki koérnyezet allati Grllékhez és tragyahoz, valamint dizelizemi{ aggregatorok kipufogdgazainak nagy

e Sivatagos teriilet homokviharok kockazataval;
e A fentiek kombinaciéi

A 2. tblazat a normal alkalmazasok és normal kérnyezetek 6sszes karbantartasi munkalatait sorolja fel.

A 3. tablazat a kritikus alkalmazasok, illetve nagyon agressziv kérnyezetek 6sszes karbantartasi munkalatait sorolja fel.
Az alabbi utasitdsok a fent felsorolt esetekben kotelez6en betartanddok, de a normal kdérnyezetekben telepitett

berendezések esetén is tanacsos 6ket betartani.

2. tdblazat — Szokasos rendszeres karbantartasi terv

A munkalatok felsorolasa

Hetente

Havonta
(1. megj.)

Evente/szezononként
Onal (2. megj.)

Altalanos:

Uzemi adatok leolvasésa (3. megj.)

Az egység atnézése az esetleges karok és/vagy meglazult elemek keresése

A hdszigetelés allapotanak ellenérzése

A szilkséges helyeken tisztitas és festés

Viz elemzése (6)

XXX

Az aramlaskapcsolé milkddésének ellendrzése

Elektromos:

A vezérlési sorrend ellenérzése

Erintkezd kopas ellendrzése - sziikség esetén cserélje

Az elektromos kapcsok szorossaganak ellenérzése — sziikség esetén
megszoritasuk

XXX

Az elektromos vezérlétabla belsejének tisztitasa

A részegységek szemrevételezése tllmelegedés jelei utan kutatva

A kompresszor és az olajmelegité lizemelésének ellenérzése

A kompresszor motor szigetelésének ellenérzése a Meggerrel

Az elektromos panelek szell6z6nyilasainak tisztitasa

Az elektromos paneleken 1évé hiitdventilatorok miikddésének ellenérzése

Az inverter hiit6 szelep és a fiit6 mikddésének ellenérzése

Az inveterekben lévé kondenzatorok allapotanak ellenérzése (karosodas
jelei, szivargés, stb.)

XXX

Hiitékézeg kor:

Ellendrizze, hogy nem szivarog-e a hiitbkdzeg

Hitéanyag aramlasanak mérése folyadék kémlelélveg hasznalataval —
Kémlelbuveg tele

Ellenérizze a szlir§ szarit6 nyomascsokkenését

Ellenérizze az olajsziiré nyomascsokkenését (5. megj.)

A kompresszor rezgéseinek elemzése

A kompresszorolaj savassaganak ellenérzése (7)

Kondenzator szakasz:

A kondenzator tiszta vizes atdblitése (4. megjegyzés)

A ventilatorlapatok megfelel6 meghuzasanak ellenérzése

A kondenzator lamellainak ellendrzése — ha szilkséges, fésilje ki

XXX

Megjegyzések:
1. A havi munkalatok magukban foglaljak a hetente elvégzenddeket is.

2. Az évente (vagy a szezon kezdetekor) elvégzendé munkalatok magukban foglaljak a havi és heti munkalatokat is.
3. A magas megfigyelési norméak érdekében az tizemi értékeket naponta is le lehet olvasni.
4 Az olyan kdrnyezetben, ahol a levegében levd szennyezéanyagok koncentracioja magas, a kondenzatortelep sirlibb tisztitasara

lehet szikség.

Cserélje az olajsz(ir6t, amikor a nyomascsokkenés eléri a 2,0 bar értéket.
Ellenérizze az esetlegesen feloldott fémek jelenlétét.

7.  TAN (teljes savszam) : <0,10 : Nem sziikséges beavatkozas

oo

0,10 és 0,19 kozt: Cserélje ki a savszilrdket és ellenérizze Gjra 1000 Gzemdra elteltével. Folytassa a
szlrék cseréjét, amig a TAN alacsonyabb nem lesz, mint 0,10.
>0,19 : Cserélje ki az olajat, az olajsz(ir6t és az olaj viztelenitd berendezését. Végezzen rendszeres

ellenérzést.
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3. tAblazat — Rendszeres karbantartasi terv kritikus alkalmazasok és/vag

y nagyon agressziv kérnyezetek esetén

A munkalatok felsorolasa (8. Meg;j.)

Hetente

Havonta
(1. megj.)

Evente/szezononként
Onal (2. megj.)

Altalanos:

Uzemi adatok leolvaséasa (3. megj.)

Az egység atnézése az esetleges karok és/vagy meglazult elemek keresése

A hészigetelés allapotanak ellenérzése

Tisztitas

Ahol szilkséges festés

Viz elemzése (6)

Az aramlaskapcsolé miikddésének ellendrzése

Elektromos:

A vezérlési sorrend ellenérzése

Erintkez6 kopas ellendrzése - szilkség esetén cserélje

Az elektromos kapcsok szorossaganak ellenérzése — sziikség esetén
megszoritasuk

XXX

Az elektromos vezérltabla belsejének tisztitasa

A részegységek szemrevételezése tllmelegedés jelei utan kutatva

A kompresszor és az olajmelegité Uzemelésének ellenbrzése

XXX

A kompresszor motor szigetelésének ellenérzése a Meggerrel

Az elektromos panelek szell6z6nyilasainak tisztitasa

Az elektromos paneleken Iévé hiitéventilatorok mikédésének ellenbrzése

Az inverter hiit6 szelep és a fiit6 mikddésének ellenérzése

Az inveterekben lévé kondenzatorok allapotanak ellenérzése (karosodas
jelei, szivargas, stb.)

XXX

Hiitékézeg kor:

Ellen8rizze, hogy nem szivarog-e a hiitékdzeg

Hitéanyag aramlasanak mérése folyadék kémlelliveg hasznalataval —
Kémlel8uveg tele

Ellenérizze a szlir§ szaritd nyomascsokkenését

Ellenérizze az olajsziiré nyomascsokkenését (5. megj.)

A kompresszor rezgéseinek elemzése

A kompresszorolaj savassaganak ellenérzése (7)

Kondenzator szakasz:

A kondenzator tiszta vizes atdblitése (4. megjegyzés)

A kondenzator negyedéves tisztitdsa (csak galvdnbevonatok esetén)

A ventilatorlapatok megfelel6 meghuzasanak ellenérzése

A kondenzator lamellainak ellenérzése — ha szilkséges, fésilje ki

A réz-, aluminiumcsatlakozas miianyag védelmének szemrevételezéses
ellenérzése

Megjegyzések:
1. A havi munkalatok magukban foglaljak a hetente elvégzendéeket is.

2. Az évente (vagy a szezon kezdetekor) elvégzendé munkalatok magukban foglaljak a havi és heti munkalatokat is.
3. A magas megfigyelési norméak érdekében az tizemi értékeket naponta is le lehet olvasni.
4 Az olyan kérnyezetben, ahol a leveg6ben levd szennyez&anyagok koncentracidja magas, a kondenzatortelep sirlibb tisztitasara

lehet szukség.

Cserélje az olajsz(ir6t, amikor a nyomascsokkenés eléri a 2,0 bar értéket.
Ellenérizze az esetlegesen feloldott fémek jelenlétét.

7.  TAN (teljes savszam) : <0,10 : Nem szikséges beavatkozas

2

0,10 és 0,19 kozt: Cserélje ki a savszilrdket és ellenérizze Gjra 1000 Gzemodra elteltével. Folytassa a
sz(ir6k cseréjét, amig a TAN alacsonyabb nem lesz, mint 0,10.
>0,19 : Cserélje ki az olajat, az olajsz(ir6t és az olaj viztelenitd berendezését. Végezzen rendszeres

ellenérzést.

8.  Azokon a még nem mikodtetett berendezéseken, melyek az elhelyezésik vagy tarolasuk kévetkeztében régéta ki vannak téve a
nagyon agressziv kérnyezeteknek, szintén el kell végezni a fenti rendszeres karbantartasi Iépéseket.

7.2 A berendezés karbantartasa és tisztitasa

A nagyon agressziv kérnyezetnek kitett berendezések révidebb idén belll korrodalhatnak, mint a normal kérnyezetben
felszerelt tarsaik. A korr6zié a vaz anyaganak gyors rozsdasodasat okozza, ami csokkenti a berendezés szerkezetének
élettartamat. Ennek elkeriilése érdekében rendszeres id6kdzdnként le kell mosni a vaz fellleteit vizzel és megfelel

tisztitészerekkel.

Amennyiben a berendezés vazardl részben lejétt a zomanc, fontos, hogy a tovabbi allagromlas megakadalyozasa

érdekében a kitett részeket megfelelé termékek hasznalataval Ujrafessék. A kivant termékek miszaki jellemzéiért, kérjlk,

vegye fel a kapcsolatot a gyarral..

Megjegyzés: amennyiben csak soélerakddasok tapasztalhatdk, elegendd friss vizzel obliteni.
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f 1 E Az elzarészelepeket legalabb évente egyszer el kell forgatni funkcidjuk megdérzése érdekében.

7.3 Mikrocsatornas hocserél6 karbantartasa

A hécserelbfellletek rendszeres tisztitasa a berendezés megfelel6 mikodésének, a korr6zié és a rozsdasodas
megakadalyozasanak alapvet6 fontossagu eléfeltétele. A szennyezédések és karos maradvanyok eltavolitasa nagy
meértékben fogja névelni a hécseréld, és ezzel parhuzamosan a berendezés élettartamat.

A bordas és csodves hécserél6khdz képest a mikrocsatornas hécserélék inkabb a fellletikon koszolédnak, mig a

belsejiikben kevéshé, ezaltal konnyebben tisztithatdak.

Az alabbi karbantartasi és tisztitasi eljarasokat a szokasos karbantartasi miveletek részeként javasoljuk elvégezni.

1. Porszivéval (lehetbleg kefés vagy mas puha toldalékkal ellatva, nem pedig fémcsdével), siritett levegdvel beliilrél kifele
fljva, és/vagy puha sortés (nem drét)kefével tavolitsa el a feluleti koszt, leveleket, szalakat stb. ne Uisse vagy karcolja
meg a hécserélét a porszivéval, levegdfuvokaval stb. Ne tdgesse vagy kaparja a tekercset a vakuumcsével,
Iégfuvokaval stb.

MEGJEGYZES: Ha a feliiletén koszolodott hécserélst vizsugarral (pl. kerti slag) probalja lemosni, a vizsugar be fogja vinni

a hécseréléfellleten felgyllt szalakat és koszt a hdcseréld belsejébe. Ezaltal nehezebb lesz majd tisztitani. A fellleten

felgy(lt szalakat a lassu vizsugaru tiszta vizes oblités el6tt teljesen el kell tavolitani.

2. Oblitse le. Ne hasznaljon vegyszereket (hécserélétisztitoként forgalmazottakat se) a mikrocsatornas hécserélk
kimosasara. Ezek korréziot okozhatnak. Csak 6blitse. Finoman — lehetéleg belllrdl kifelé és fellilrdl lefelé — slagozza
le a mikrocsatornas hécserél6t ugy, hogy a viz minden egyes bordajaratot atjarjon, és tisztara mosson. Bar a
mikrocsatornas bordak erésebbek a hagyomanyos bordas és cséves hécserél6kéinél, azonban ezeket is dvatosan
kell kezelni.

Nagy nyomasu mosoéval (max. 62 bar(g)) csak akkor szabad h&cserélét tisztitani, ha a vizsugart lapos mintazatban
és a bordaperemre merélegesen permetezi. Ha az iranyt nem tartja be, a hécserélé tékremehet a nagynyomasu
mosotol, ezért nem javasolt a hasznélata.

MEGJEGYZES: A tengerparti vagy ipari kérnyezetben hasznalt hécseréléknél havi tiszta vizes mosas javasolt a s6, a kosz

és a lerakddasok eltavolitasara. Nagyon fontos, hogy az &blitésre hasznalt viz h6mérséklete 55 °C-nal alacsonyabb

legyen. A melegebb vizhémérséklet (de az 55°C-ot nem szabad tullépni) csokkenti a feluleti feszlltséget, ezaltal néveli a

s6 és a szennyez6dés eltavolitdsanak képesseégét.

3. A negyedéves tisztitas alapvetd fontossagu a galvanbevonatu hécseréldk élettartamanak meghosszabbitasahoz, és
a garancia érvényességének fenntartasahoz. A galvanbevonatu hécserél6 hianyos tisztitdsa a garancia elvesztését
eredményezheti, egyuttal lecsokkent hatékonysaghoz és tartdssaghoz vezethez. A rendszeres negyedéves tisztitas
soran a hdcserélét elészér jovahagyott hdcserélé-tisztitdszerrel kell megtisztitani. A hdcseréldék jévahagyott
tisztitdszeres tisztitAsa utan jovahagyott soéeltavolité szerrel tavolitsa el az oldhaté sokat, és revitalizalja a
berendezést.

MEGJEGYZES: Az agressziv vegyszerek, haztartasi fehériték vagy savas tisztitészerek nem hasznalhaték a

galvanbevonatos hécserélék tisztitasara. Ezek a tisztitdszerek nagyon nehezen oblitheték ki a hdécserélébdl, és

felgyorsithatjdk a korréziét, valamint megtamadhatjak a galvanbevonatot. Ha a h&cserél6 felulete alatt szennyezddés
tapasztalhato, hasznalja a fent részletezett, ajanlott hGcserélé-tisztitoszereket.

Korroziv légkdrben a milanyag védelem alatt a réz-, aluminiumcsatlakozas galvanikusan korrodalddhat; a karbantartasi
miveletek vagy a rendszeres tisztitas soran szemrevételezéssel ellenérzése a réz-, aluminiumcsatlakozds mianyag
védelmének allapotat. Ha felfujodott, sériilt, vagy feljott, a gyartd képvisel6jétdl kérjen tanacsot és tajékoztatast.

7.4 Inverter Elektrolitikus Kondenzatorok

A kompresszor invertereiben elektrolitikus kondenzatorok talalhatok, melyek élettartama normal hasznalat mellett legalabb
15 év. Az er6s igénybevétel azonban cstkkentheti a kondenzatorok tényleges élettartamat.
A hitéberendezés az aktualis Gzem alapjan szamitja ki a kondenzator hatralévé élettartamat. Ha a hatralévé élettartam a
kiiszObérték ala csokken, a rendszer figyelmeztetést kild a vezérlésnek. Ebben az esetben javasolt a kondenzatorok
cseréje. Ezt a miveletet szakképzett technikus végezze. A cserét az alabbi eljarassal kell végrehajtani:

e Kapcsolja ki a hit6berendezést
Az inverter burkolatanak felnyitasa elétt varjon 5 percet
Ellenérizze, hogy a DC mellékaramkérben a maradék feszultség nulla legyen.
Nyissa fel az inverter burkolatat és cserélje ki a régi kondenzatorokat Gjakra.
A karbantartas meniiben allitsa vissza a hiitdberendezés vezérlését. igy a vezérlés Gjraszamitja a kondenzatorok
becstlt élettartamat.
Kondenzator Ujraformézasa hosszu Gzemszinet utan
Ha 1 évnél tovabb nincsenek hasznalatban, akkor az elektrolitikus kondenzatorok veszithetnek eredeti jellemz8ikbdl. Ha
a hltéberendezés hosszabb iddre le volt allitva, akkor ,Ujraformazasi” miveletre van szikség:

e Kapcsolja be az invertert

e Legalabb 30 percig tartsa bekapcsolva, anélkil, hogy bekapcsolna a kompresszort

e 30 perc elteltével bekapcsolhatja a kompresszort
Inditas alacsony kérnyezeti h6mérsékleten
Az inverterek hémérséklet-védelmi funkcidval rendelkeznek, mely lehetévé teszi, hogy akar -20°C-os h6mérsékletnek is
ellenalljanak. Ennek ellenére 0°C alatti hémérsékleten csak a kdvetkezd miivelet elvégzésével kapcsolhatdk be:

e Nyissa fel a kapcsoloszekrényt (csak szakképzett technikus végezheti el)
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Nyissa a kompresszor biztositékat (a biztositéktarté meghizasaval) vagy a kompresszor aramkori megszakitéjat
Kapcsolja be a hiitberendezést

Legalabb 1 draig tartsa bekapcsolva a hitéberendezést (ezéltal az inverterek fitéi felmelegitik az invertereket).
Zarja vissza a biztositéktartokat

Zarja be a kapcsoloszekrényt
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8 SZERVIZELES ES KORLATOZOTT JOTALLAS

A gyarban minden egyes berendezést tesztelnek, és a gyarté az egységekre az elsé beinditast kovetéen 12 hénapig vagy

az atadast kdvetden 18 hdnapig jotallas alatt alinak.

Az egységeket a legmagasabb min&ségi normak alapjan fejlesztették ki és gyartottak, hogy a tébbéves probléma mentes

mikddést biztositsanak. Mindazonaltal az egységek meghibasodasanak elkeriilése érdekében fontos, hogy a jelen

Utmutatdban tartalmazott id6szakos karbantartasi munkalatokat az el6irasoknak megfelel6en elvégezzék.

Azt tanacsoljuk, hogy kdssén a gyarto altal meghatalmazott szolgaltatoval karbantartasi szerz6dést, mert szakembereink

tapasztalatuknak kdszénhetéen biztositani tudjak az egység hatékony és problémamentes Uzemeltetését.

Felhivjuk figyelmét, hogy az egység a jétallasi idészakban is igényel karbantartast.

Kérjlk, vegye figyelembe, hogy az egység nem megfeleld hasznalata (az Gzemi tartomany feletti Gzemeltetés, az utmutatéd

altal el6irt karbantartédsi munkalatok elvégzésének hianya) a jotéllas megsziinését vonja maga utan.

A jotallas fenntartdsa érdekében tartsa be az alabbiakat:

1. Az egység nem mikddhet a megadott izemi tartomanyon kivdl

2. Az aramellatas maradjon a megadott fesziltségértéken belil, és legyen harmonikus rezgésektdl vagy hirtelen
fesziiltségingadozasoktdl mentes.

3. A haromfazisu rendszerben az egyenlétlenség ne haladja meg a 3%-ot. Az egységet ne kapcsolja be, amig az
elektromos rendszert érinté problémat meg nem oldotta.

4. Ne kapcsoljon ki egyetlen elektromos, elektronikus vagy mechanikus biztonsagi berendezést sem.

5. Avizvezeték rendszer feltdltéséhez hasznalt viz legyen tiszta, és megfeleléen kezelt. A sz(irét a parologtatohoz leheté
legkdzelebb szerelje be.

6. Avizhozam nem lehet kevesebb, mint a névleges teljesitmény 50%-a, és nem haladhatja meg a névleges teljesitmény
120%-4t.
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9 A NYOMASTARTO BERENDEZESEK IDOSZAKOS ELLENORZESE ES UZEMBE HELYEZESE

Az egységek a 2014/68/EU (PED) irdnyelvben megallapitott II — IV kategodriaba tartoznak.

Az ebbe a kategoriaba tartozé hiitékre nézve bizonyos helyi el6irasok kotelezéveé teszik egy erre felhatalmazott igyndkség
rendszeres vizsgélatait. Kérjuk, ellendrizze a helyi eldirasokat.

10 év elteltével a gyartd azt tanacsolja, hogy végezze el a teljes ellenérzését, és mindenekelbtt a nyomas alatt allé
hltékoérok eépségének ellendrzését, ahogyan azt az Eurépai K6zdsség egyes orszagaiban hatalyos jogszabalyok eldirjak.
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10 LESELEJTEZES

Az egység fém, mianyag és elektromos alkatrészekbdl épul fel. Mindezen alkatrészeket a helyi artalmatlanitasi
jogszabalyoknak megfeleléen kell artalmatlanitani, a 2012/19/EU (RAEE) iranyelvet végrehajté nemzeti jogszabalyoknak
megfeleléen.

Az élomtartalmu akkumulatorokat a megfelel6 hulladékgyijté kézpontokban kell leadni.

Kertlje el a hiit6kdzeggazok kdrnyezetbe jutasat megfeleld nyomastarté edények és eszk6zok hasznalataval a folyadékok
nyomas alatti atviteléhez. Ezt a mliveletet a hiitérendszerekben jartas szakemberek végezzék, a telepités orszagaban
hatélyos jogszabalyoknak megfelel6en.
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11 A HASZNALATBAN LEVO HUTOVEL KAPCSOLATOS FONTOS INFORMACIOK

Ez a termék fluortartalmua tiveghazhatasu gazokat tartalmaz. A gazokat ne engedje ki a légkérbe.

Hit6kozeg: R134a/R1234ze
GWP(1) érték: 1430/1,4
(1) GWP = globalis felmelegedési potencial

A standard mlkddéshez sziikséges hiit6k6zeg mennyiségét az egységen talalhatoé tabla adatai mutatjak.
A helyi vagy unios rendelkezésekben eldirtaktdl fliggéen a hiitékdzeg szivargasanak ellenbérzésére az egység idészakos
atvizsgalasara lehet sziikség. Tovabbi informaciéért forduljon a helyi keresked6héz.

11.1 Utmutaté a gyari és helyszini toltésii egységekhez
A hiitékozeg-rendszert fluorozott tiveghdzhatasu gazokkal toltik fel, és a gyari téltés(ek) az aldbbiakban lathatdé cimkén
vannak feltlintetve, amelyet az elektromos panel belsejébe ragasztanak.

1 Kitérolhetetlen tintaval tltse ki a termékhez adott hiitékdzeg t6lté cimkét az aldbbiak szerint:
- hitékozeg toltési mennyisége az egyes koérdkben (1; 2; 3)
- hitékdzeg teljes toltési mennyisége (1 + 2 + 3)
- szamitsa ki az Gveghazhatasu gazkibocsatast a kovetkez6 képlettel:

GWP = total charge [kg]/1000

a b ¢ p
( mContains'ﬂuorinated | CH=XXXXXXXX—KKKKXX
greenhouse gases Factory Field d
charge charge
m ——|R1234ze| 1= + kg ———¢
n —m—— . '
GWP:1,4 7] = + kg —+——e
3= + kg —— €
1T1+[2]+]3]= + kg ———f
Total refrigerant charge S
Factory + Field kg g
GWP x kg/1000 tC0Oeq ———h

Fluortartalmu tGiveghazhatasu gazokat tartalmaz

Kor szama

Gyari feltoltés

Helyszini feltdltés

H(t6kozeg toltési mennyiség az egyes korokben (a kérok szamanak megfeleléen)
H(it6kozeg teljes toltési mennyisége

H(it6kozeg teljes toltési mennyisége (gyari + helyszini feltoltés)

A h(it6kozeg teljes toltési mennyiségének liveghazhatasu gazkibocsatasa ezzel egyenértéki CO2 tonnaban
H{t6kozeg-tipus

GWP=Global warming potential (Globalis felmelegedési potencial)

Egység sorozatszama

'DJBI(Q""('DO_OD'QJ

Eurépaban a karbantartdsi id6k6zok meghatarozasahoz a rendszerben lévé teljes hiitbk6zeg-toltet
lveghazhatdsu gazkibocséataséat (CO2 tonna-egyenértékben kifejezve) hasznaljak. Vegye figyelembe
o a vonatkozo jogszabalyokat.
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Jelen kiadvany csak tajékoztatasi céllal késziilt, és nem tekinthet6 a Daikin Applied Europe S.p.A.részérdl tett
visszavonhatatlan ajanlatnak. A Daikin Applied Europe S.p.A. a kiadvany tartalmat a legjobb tudasa szerint allitotta 6ssze.
Nincs kifejezett vagy vélelmezett garancia a tartalma teljességére, pontossagara, megbizhatésagara vagy meghatarozott
célra valo alkalmasséagéra vonatkozoan, illetve a benne leirt termékekre és szolgaltatasokra. A miiszaki adatok el6zetes
értesités nélkiil megvaltozhatnak. Lasd a megrendelés id6pontjaban kézzétett adatokat. A Daikin Applied Europe S.p.A.
hatarozottan visszautasitja a legszélesebb értelemben vett, a jelen kiadvany felhasznalaséval és/vagy értelmezésével
Osszefliggésbe hozhaté kdzvetlen vagy kbzvetett karok miatt felmeriil kételezettségeket. A teljes tartalomra a Daikin
Applied Europe S.p.A. szerzdi jogai érvényesek.
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