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Y DAIKIN

K8szonjik, hogy termékiinket vélasztotta!

Ez a kézikdnyv fontos miiszaki dokumentum a szakembereknek, de nem helyettesitheti ezeket a szakembereket..

AZ EGYSEG BESZERELESE
ESHASZNALATANAKMEGKEZDESE ELOTT OLVASSA EL
FIGYELMESEN A JELENUTMUTATOT

ANEM MEGFELEL® BESZERELES ARAMUTEST,
ROVIDZARLATOT, HUTOKOZEG SZIVARGAST, TUZET VAGY MAS
KAROKAT ILLETVE SZEMELY! SERULESEKET OKOZHAT.

AZ EGYSEGET CSAK SZAKEMBER/TECHNIKUS SZERELHETI BE.
AZ EGYSEG BEINDITASAT CSAK MEGFELELO SZAKERTELEMMEL
ES ENGEDELLYEL RENDELKEZ® SZEMELYEK VEGEZHETIK.
AMUVELETEKET AHELYI TORVENYEKNEK ES
SZABALYOZASOKNAK MEGFELELOEN KELL ELVEGEZNI.
AMENNYIBEN A JELEN UTMUTATO BARMELY RESZE NEM
LENNE EGYERTELMU AZ EGYSEG BESZERELESE ES
BEINDITASA SZIGORUAN TILOS.

HA KERDESEI VANNAK LEPJEN KAPCSOLATBAA GYARTO
KEPVISELOJEVEL ES KERJEN TANACSOT ES INFORMACIOT.

Tartalomjegyzék

A megvasarolt termék egy vizh(itéses hltéberendezés
és/vagy egy hészivattyu. Ezt a gépet viz (vagy viz-glikol
keverék) hltésére/melegitésére tervezték, a lenti
listAban megadott hatarértékeken belili tartomanyban.
A gép mikddése a hiitdgaz kompresszidjan,
kondenzaciojan és parolgasan alapszik a Carnot-
ciklusnak megfeleléen.A gép a miikédési modtol
fuggden a kovetkez6 részekbdl all.

H(tés vagy kondicionalé izemmaod

- Egy vagy tdbb scroll (spiral) kompresszor, melyek
megnovelik a hitbgaz nyomasat a parolgasi
nyomasrol a kondenzaciés nyomasra.

- Kondenzator, ahol a nagy nyomas alatt allo, gaz
halmazéllapotu hitékdzeg lecsapddik és hét szallit
avizhez.

- Szabalyozdészelep, amely lehetévé teszi a
kondenzalt hitéfolyadék nyomasanak
csokkentését a kondenzacios nyomasrol a
parolgasi nyomasra.

- Parologtatd, ahol az alacsony nyomasu
hitéfolyadék elparolog, hogy hitési izemmaodban
hiitse a vizet

Melegités izemmdd vagy hészivattyu:

- Egy vagy tdbb scroll (spiral) kompresszor, melyek
megnovelik a hiitbgaz nyomasat a parolgasi
nyomasrol a kondenzaciés nyomasra.

- Egy 4 utas szelep , mely lehetévé teszi a hiitési
ciklus megforditasat.

- Egy hécserélé, ahol a hiit6kézeg lecsapodik és
felmelegiti a vizet.

- Szabalyozdszelep, amely lehetévé teszi a
kondenzalt folyadék nyomaséanak csdkkentését a
kondenzaciés nyomasrol a parolgasi nyomasra.

- Egy hécseréld, ahol az alacsony nyomasu
hiitékézeg parolgasa eltavolitja a hét a vizbdl

- A hécserél6k mikddését a 4 utas szelep
segitségével meg lehet forditani, igy az idénynek
megfeleléen lehet beallitani a
hiité/faté egység mikddését.

Altalanos informaciok

A Minden egység kapcsolasi rajzokkal, hiteles abrakkal,

azonosito téblaval és CE megfeleloségi nyilatkozattal
egyutt kerll szallitasra.. Ezek a dokumentumok felsoroljak
amegvasarolt egység 6sszes miiszaki adatat, ES A JELEN
KEZIKONYV SZERVES ES FONTOS RESZET
KEPEZIK.

Amennyiben az utmutatdéban szereplé és az egység
dokumentumai altal tartalmazott adatok kozott eltérések
lennének, az egység dokumentumaiban szerepl6
adatok az iranyadoak. Ha kérdése mertilne fel, forduljon
a gyarto képvisel6jehez.

A jelen utmutaté célja, hogy az egységet beszereld
szakember és az egység kezel6je biztosithassék az
egység megfeleld beszerelését, izembehelyezését és
karbantartasat anélkil, hogy karokat okozna
targyakban, haziallatokban vagy személyi sériléseket
okozna.

Az egység atvétele

Amikor az egység eléri a beszerelés helyét, vizsgélja at,
hogy nem szenvedett-e sériiléseket a szallitds soran.
Az atvételi jegyz6kdnyvben szerepld 6sszes alkatrészt
ellenérizze.

Amennyiben sérilést talal, ne vegye le a sériilt
alkotéelemeket, hanem azonnal jelezze a sériilés
tipusat és meértékét a szallitast végzd vallalatnak, és
kérje a helyzet felllvizsgalatat. Emellett a gyartd
képviseldjét is értesitse, lehetéség szerint mellékeljen
fotokat is a karrdl, melyek segitenek megallapitani,
hogy kit terhel a felelésség.

A Kart ne javitsa ki, amig a szallitdst végz6 cég
képviselbje és a gyarté képviseldje nem ellendrizte az
egységet.

Az egység beszerelése el6tt ellendrizze, hogy modell
és a cimkeén jelzett fesziltségérték megfelelbek. A
gyarté nem vonhato felel6sségre a gép atvételét
kovetden bekovetkez6 semmilyen karért.

Téaroléas

Ha az egységet telepités el6tt kiltéren taroljak, védeni
kell a portdl, esé6tdl, a napsugaraknak valé folyamatos
kitettségtdl, valamint a lehetséges korroziv anyagoktol.
Bar az egyseég hdre zsugorodd mianyag lappal van
védve, ez a lap nem alkalmas a hosszu tavu tarolasra,
€s az egyseg lerakasa utan minél hamarabb el kell
tavolitani. Helyette a hosszu tavu tarolashoz megfeleld
tipusu vizhatlan ponyvat kell hasznalni.

A kornyezeti értékeknek az alabbi tartomanyokon belil
kell maradniuk:

Minimalis kulsé hémérséklet: -20°C

Maximalis kiils6 hémérséklet: +42°C

Maximalis relativ nedvesség: 95% kondenzacié nélkil.
Ha az egységet a minimalis kornyezeti hdmérsékletnél
alacsonyabb hémérsékleten taroljak, megsérilhetnek
az alkatrészek; ha az egységet a maximalis kdrnyezeti
hémérsékletnél magasabb h6mérsékleten taroljak,
kinyilhatnak a biztonsagi szelepek és kivezethetik a
hiitékdzeget a légkorbe.



Ha pedig az egységet olyan helyen taroljak, ahol Ha kérdése mertlne fel, forduljon a gyarté
lecsapddik a nedvesség, megsériilhetnek a villamos képviseléjéhez.
részek.

Miikodés
A Uzemeltetési tartomanyon kivil esé mikodtetés
karosithatja az egységet.

1. dbra - Az elektromos burokaltokra elhelyezett cimkék beazonositasa (Standard*)
Egykompresszoros egység
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A cimkék beazonositasa

1 - Gyarto logdja 5 — Veszélyes feszilltség figyelmeztetés

2 — A korokben 1évé hiitbkozeg tipusa 6 — Nem gyulékony gaz szimbolum

3 — Elektromos veszély szimbolum 7 — Az egység azonosito adatai

4 — Villamos kabelek meghuzasa figyelmeztetés 8 - Utasitasok a kezeléssel/emeléssel kapcsolatban

*Az azonosité tabla kivételével (mely mindig ugyanott talalhato), a tébbi tabla a gép modelltél és az opcioktol fliggben
kilénb6z6 pozicidkban lehet.
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2. &bra - Uzemi tartomanyok:
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A parologtatobdl kilép6 viz homérséklete (°C)

A — Mikodés vizzel
B - Mikodés glikollal + Viz oldat
C — Hészivattyu egység mikddési hatarérték

Biztonsag

Az egységet rogzitse szilardan a talajhoz.

Lényeges az aldbbi utasitdsok kovetése:

— Af6kapcsol6 kinyitasa és az aramellatas
megszlintetése el6tt az egység elektromos
részeihez nyulni tilos.

— Tilos a villamos részegységekhez szigetel
emelvény hasznalata nélkil hozzaférni. Viz-
és/vagy nedvesség jelenlétében ne férjen hozza a
villamos részegységekhez.

— Az éles sarkok sériilést okozhatnak. Keriilje
ezekkel a részekkel val6é kdzvetlen érintkezést, és
hasznaljon megfelel6 védbfelszerelést.

— Ne tegyen be szilard targyakat a vizvezetékekbe.

— A hd&cseréld bedomlényilasara csatlakoztatott
vizcs6re egy mechanikus szir6t kell felszerelni.

— Az egység nagynyomasu kapcsolokkal és/vagy
biztonsagi szelepekkel van ellatva, mind a hiitékér
nagy nyomasu, mind a kis nyomasu oldalan.
legyen Ovatos.

A mozg6 részek biztonsagi berendezéseit
eltavolitani szigordan tilos.

Hirtelen leallas esetén kdvesse a vezérlopult
haszndlati utasitasaban talalhato |épéseket (a
kézikbnyv része).

Nagyon javasoljuk, hogy a telepitési és karbantartasi

munkalatokat ne egyedil végezze, hanem masokkal

egyutt.

Baleseti sértilés vagy rosszullét esetén a kdvetkezdket

kell tenni:

— meg kell 8rizni a nyugalmat

— Ha a telepités helyén van riasztds gomb, nyomja
be, vagy nyissa ki a fékapcsolot

— a sérlltet meleg helyre kell vinni, az egységtdl tavol,
és nyugalmi pozicidba kell helyezni

— Lépjen haladéktalanul kapcsolatba az épiiletben
tartézkodé biztonsagi feleléssel, vagy a surgdsseégi
szolgalat embereivel.

— meg kell varni a mentészemélyzet megérkezését, a
sérultet nem szabad egyedul hagyni

— amentészemélyzetnek meg kell adni minden
szikséges informaciot.

Elhelyezés és 6sszeszerelés

Az egységet erds és teljesen vizszintes alapra kell
telepiteni. A féldeléshez egy ellendllé cement alapzatot
kell kialakitani, mely szélesebb, mint az egység. Az
alapzatnak el kell birnia az egység sulyat.

Rezgésgatlo tamasztékokat kell beszerelni a gépvéaz és
a cemenet alapzat kdzé, a rezgések az
alapszerkezetbe tovabbitdsanak csokkentésére.
ehhez tekintse at a méreteket bemutatd abrat

Az egység vazat tokéletesen szintbe kell allitani a
telepités soran; sziikség esetén betétlemezeket kell
elhelyezni a rezgést csdkkentd tamasztékok ala.

Az els6 belizemelés elétt kotelezd ellendrizni az egység
megfeleld szintezését egy lézeres szintezd vagy més
hasonlé megfelel6 eszkdz segitségével.

A tokéletes vizszintes helyzettél maximum 5 mm-t
szabad eltérni a maximum 7 méteres egységeknél és
maximum 10 mm-t a 7 méternél nagyobb egységeknél.
Ha az egység olyan helyre van telepitve, melyet
személyek és allatok kdnnyen megkdozelithetnek,
javasoljuk védbajtok felszerelését. A telepitési terileten
az optimalis teljesitmény biztositdsdhoz az alabbi
ovintézkedéseket és utasitasokat kell tiszteletben
tartani:

- A zaj és vibracio csdkkentése érdekében gy6z6djon
meg arrol, hogy az alap elég szilard.

- Kertlje a berendezés olyan helyen torténd telepitését,
ami a karbantartasi miveletek soran veszélyes lehet,
mint példaul korlat nélkili emelvény, sinek vagy a
berendezés korul érvényes tavolsagi szabalyoknak nem
megfeleld terlet.

Hagyjon megfeleld helyet az egység kordil.

- 1500 mm helyet az elektromos tabla elétt;

- 1000 mm helyet az dsszes tobbi oldalon.

Tovabbi megoldasokeért, kérjiuk forduljon a gyarto
képviseléjéhez.
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Az egység altal keltett zaj f6leg a kompresszorok
forgasanak tudhato be.

Az egyes modellek altal kibocsatott zajszint az
eladaskor atadott dokumentaciéban kerdl feltiintetésre.
Ha az egységet megfeleléen szerelik be, megfeleléen
hasznaljak és rendszeresen karbantartjak, az egység
altal kibocsatott zajszint nem jelent kockazati tényez6t,
igy nincs az egység mellett tartésan dolgozok szamara
specialis védéfelszerelésre.

Kuldnleges zajkibocsatasi szintet igényld beszerelés
esetén sziikség lehet zajszint csdkkent® berendezések
alkalmazasara.

Kezelés és emelés

Az egységet az elektromos tablan lathat6 cimke
utasitasainak megfeleléen kell beszerelni, kiilonds
Ovatossaggal és odafigyeléssel. Nagyon lassan

3. &bra - Az egyko6ros rendszer kezelése

5000

mozgassa az egységet, ekdzben tartsa teljesen
vizszintesen.

Mikdzben az egységet felrakjak a szallito jarmire vagy
lerakjdk onnan, tgyeljen arra, hogy ne Ussék és/vagy
I6kjék azt semminek. Rogzitse az egységet a
szallitéjarmivon ugy, hogy az egység ne mozdulhasson
el, és ne okozzon karokat. Jarjon el kell
korultekintéssel, hogy a fel- és lerakodas soran az
egység egyetlen része se essen le.

Az egységeken az emelési pontok sargaval vannak
jelélve. Az egység felemeléséhez csak ezek a pontok
hasznalhatéak, az abran lathaté utasitasoknak
megfeleléen. Az emelbvillaval torténé kezelés és
emelés az egyetlen lehetséges alternativ megoldas.

A A teljes biztonsag érdekében hasznaljon az
egyseég sulyanak megfeleld teherbirasu koteleket
és tavtarté rudakat. Ellendrizze az egység
témegét az adattablan, mert az egységek témegét
a felszerelt tartozékok hatarozzak meg.

900

Wl

Alternativ kezelési mod
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4. dbra - A kétkodrds rendszer kezelése

3500

Alternativ kezelési méd

1 — Tavolitsa el telepités el6tt

2 - Csak zardszerkezettel ellatott emel6kampokat hasznaljon.
A mozgatas el6tt a kampodkat biztonsdgosan le kell zarni.

3 — Emelévilla
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Zajvédelem

Amikor a hangerészint specialis szabalyzast igényel,
megfelelen elhelyezett rezgésgétlé elemekkel, nagy
koriltekintéssel kell elkuldniteni az egységet az
alapjatdl. A vizcsatlakozasokon is hajlékony csuklékat
kell alkalmazni.

Hidraulikus kor az egység csatlakoztatasahoz

A vezetékeket a lehetd legkevesebb kdnydkelemmel

és fliggbleges iranyvaltozassal kell megtervezni. igy a

beszerelési kdltségek jelentésen csdkkennek, és a

rendszer teljesitménye javul.

A vizrendszernek a kdvetkezSkkel kell rendelkeznie:

1. Rezgésgatl6 csovekkel, a rezgések az
alapszerkezetbe tovabbitasanak csokkentésére.

2. lzolal6 szelepekkel, a berendezés és a vizrendszer
mikddeés kézbeni elkuldnitésére.

3. Manualis vagy automatikus levegd szell6ztetével a
rendszer legmagasabb pontjan; viztelenitével a
rendszer legalacsonyabb pontjan.

4. A parologtatét és a hévisszanyerd késziiléket nem
szabad a rendszer legmagasabb pontjan elhelyezni.

5. Egy megfelel6 berendezéssel, amely a vizvezeték
rendszert nyomas alatt tartja.

6. Viznyomas- és hémérséklet kijelz6kkel, amelyek
segitik a személyzetet a karbantartasi munkalatok
soran.

7. Vizszlr6 vagy més szerkezet, mely képes
eltavolitani az apré részeket a vizbdl. A parologtatd
bemeneti oldalara kell felszerelni.

A szlrét csak akkor szabad felszerelni a parologtato
vizbevezet6 csévén talalhatd szivattyd bemeneti
oldaléra, ha garantalhat6 a viz tisztasdga a
szivattyu és a parologtatd kozott. Ha barmilyen
salak van a pérologtatéban, a garancia érvényét
veszti.

8. Ha sor kerill az egység kicserélésére, az 0j egység
telepitése el6tt Uritse ki és tisztitsa ki az egész
vizrendszert, majd az Uj egység elinditasa elétt
végezzen megfeleld teszteket és vegyi kezeléseket
avizen.

9. Az egység teljesitménye csokken abban az
esetben, ha a fagyvédelem érdekében glikolt adnak
a vizhez. A gép minden biztonsagi rendszerét, pl.
fagyallo és a kis nyomas elleni védelem Ujra be kell
allitani.

10. A vizvezeték-haldzat szigetelése el6tt ellendrizze,
hogy nincs-e szivargas.

11.11. Ellenérizze, hogy a viznyomas nem lépi tul a
viz oldali hécserélék megengedett nyomasat
majd szereljen fel egy biztonsagi szelepet a
vizcs6re

12. Szereljen fel megfeleld szabalyozé szelepet.

VIGYAZAT:
Az egység sériléseinek elkerilése érdekében
szereljen fel egy szlir6t a hocserélok bemeneti

oldalara, melyet feliigyelni lehet a vizcsdveken

A csodvek szigetelése

A teljes vizrendszert (a csoveket is ideértve) le kell
szigetelni, hogy a kondenzéacio ne tudja csokkenteni a
hitési teljesitményt.

Télen védje a vizvezetékeket a befagyastol (példaul
glikol oldat vagy flit6kabel hasznalataval).

Az aramlaskapcsol6 beszerelése

A parologtato6 felé tarté viz megfelelé aramlasanak a
biztositasa érdekében koételezb felszerelni egy
aramlaskapcsolot a vizrendszerre, melyet el lehet
helyezni a bevezet§ vagy a kivezet6 vizcsdveken. Az
aramlas kapcsol6 feladata az, hogy leallitsa az
egyseéget ha a vizellatds megszinik; ezzel védi a
parologtatot a befagyastol.

A gyarto egy kifejezetten erre a célra kivalasztott
aramlaskapcsolot javasolhat.

Ezt a tipusu lapatos aramlas kapcsolét folyamatos
hasznélatra tervezték.

Van rajta egy fesziiltségmentes érintkez8, mely
elektromosan ra van kétve a kapcsolasi rajzon jelzett
kapcsokra. Ugy kell beéllitani, hogy akkor Iépjen kozbe,
mikor a parologtatoban 1évé viz aramlasa a névleges
aramlasi rata 80%-a ala esik, vagy a lenti tablazatban
feltintetett hatarértékeken bellli tartoményba.

A viz kor el6készitése, ellenérzése és bekotése

Az egységeken van vizbemenet és vizkimenet,
melyeken keresztil ra lehet kétni a hitéberendezést a
vizrendszerre. Ezt a rendszert engedéllyel rendelkezé
technikusnak kell csatlakoztatnia az egységre, az
0sszes vonatkozd nemzeti és eurdpai szabalyozasnak
megfeleléen.

MEGJEGYZES - A lent felsorolt alkotéelemek
nincsenek mellékelve az egységhez, rendelésre
kaphatdk, de beszerelésiik kotelezo.

& A viz kérbe bejutd szennyezédés problémakat
okozhat. Ezért a viz kdr bekotése soran mindig
ugyeljen a kdvetkezdkre:

1. Csak olyan cstveket hasznaljon, melyek

belll tiszték.

2. A forgacsok eltavolitdsa kdzben tartsa a
cs6 végét lefelé.

3. Miel6tt a csovet atvezetné egy falon,

takarja be a végét, hogy ne jusson be azon
a piszok és a por.

4. Miel6tt a sz(ir6 és az egység kozott 1évd
csOveket csatlakoztatna a rendszerhez, foly6
vizzel tisztitsa ki azokat.
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Parologtatd viz bemenet
Aramléaskapcsol

Vizbemenet érzékel6

Vizbevezet6 csé aramlaskapcsoloval és
hémérséklet érzékelével.

Kotés

Visszamené csé

A vizcs6 koérben

Sz(iré

Sz(ir6 és sapka

el N s

©Co~NoO

A rendszerben a viz kiléndsen tiszta kell, hogy legyen,
€s minden olaj és rozsda nyomot el kell beléle
tavolitani. Mindegyik hécserélé bemenetébe szereljen
be mechanikai szlrét . A mechanikai szird
beszerelésének elmulasztasa lehetévé teszi, hogy
szilard részecskék és/vagy hegesztési salak keriljenek
a hécserélébe. Javasoljuk

1,1mm atmérénél nem nagyobb lyukméretii sziird
beszerelését.

A gyarté nem tehet6 feleléssé a hdcserél6k barmely
karosodaséaert ha a mechanikai szlrék nincsenek
beszerelve.

Vizkezelés

Az egység beinditasa elétt, tisztitsa ki a
vizvezetékrendszert. Piszok, vizkd, rozsdas uledék és
egyéb anyagok lerakédhatnak a hécserél6 belsejében,
csOkkentve ezzel a hécserél6 teljesitményét és a
vizaramlast.

A viz megfeleld kezelésével csdkkenthetd a korrézio, az
erozid és a salak stb. kialakulasanak kockazata. A
megfeleld kezelést a telepités helyének, a
vizrendszernek és a vizminéségnek a figyelembe
vételével kell kivalasztani.

A gyarté nem felel a berendezés sériléséért vagy
rendellenes mikodéséért

A viz min&ségének meg kell felelnie a lenti tablazatban
talalhaté adatokkal.

L s Lehetséges
Kering6 viz| Vizellatas problémak
Ellenérizend6 elemek
o _ - Korrozié +
pH (25°C) 6,8~8,0 6,8~8,0 Vizkd
Elektromos
vezetbképesség <40 <30 K,orr92|o +
[mS/m] 25°C vizk6
fokon
Kloridi
oricion <50 <50 Korrozio
[mg CI7/I]
Szulfétion <50 <50 Korr6zio
[mg SO4%71]
Lugossag M
(pH4.8) <50 <50 Vizkd
[mg CaCO3/]
Teljes
keménység <70 <70 Vizkd
[mg CaCO3/l]
Kalcium
keménység <50 <50 Vizkd
[mg CaCO3/l]
SZ|I|k9n ion <30 <30 Vizk
[mg SiO2/1]
Hivatkozasi elemek
6 +
Vas <1.0 <03 Kf)rrc:no
[mg Fell] Vizké
Rez <1,0 <0,1 Korrézié
[mg Cu/l] ' '
Szulfidion Nem Nem -
-~ mutathat mutathat Korrozio
[mg S*71 6 ki 6 ki
Ammaoniumion <1.0 <01 Korrézié
[mg NH4+/1]
Maradék klorid Korr6zis
orrozio
[mg CI/ <0,3 <0,3
Szabad karbid <40 <40 Korrézié
[mg CO2/1]
Stabilitasi ) ) Korrozié +
mutaté vizké

& A viznyomasnak tul kell Iépnie az egység
elézetes maximalis mikodési nyomasat.

MEGJEGYZES - Gondoskodjon megfelel6 védelemrél
a vizrendszerben annak érdekében, hogy a viznyomas
soha ne léphesse tll a megengedett maximalis
nyomast.

Vizédramlas és mennyiség

Minimalis Maximalis

EWHQ modell vizaramlas vizaramlas
I/s I/s

EWWQO090G 2,70 5,63
EWWQ100G 3,04 6,34
EWWQ120G 3,42 7,13
EWWQ130G 3,91 8,14
EWWQ150G 4,31 8,98
EWWQ170G 4,94 10,30
EWWQ190G 5,57 11,60
EWWQ210G 6,34 13,21




EWWQ240G 7,07 14,73
EWWQ300G 9,04 18,83
EWWQ360G 10,64 22,18
EWWQ180L 5,38 11,21
EWWQ205L 6,17 12,86
EWWQ230L 7,01 14,61
EWWQ260L 7,82 16,30
EWWQ290L 8,70 18,13
EWWQ330L 9,89 20,60
EWWQ380L 11,11 23,14
EWWQ430L 12,35 25,73
EWWQ480L 13,66 28,46
EWWQ540L 15,77 32,86
EWWQ600L 17,56 36,58
EWWQ660L 19,06 39,71
EWWQ720L 20,74 43,21
Minimalis Maximalis
EWLQ modell vizaramlas vizaramlas
I/s I/s
EWLQO090G 2,50 5,21
EWLQ100G 2,85 5,94
EWLQ120G 3,19 6,65
EWLQ130G 3,61 7,53
EWLQ150G 4,02 8,38
EWLQ170G 4,61 9,61
EWLQ190G 5,24 10,91
EWLQ210G 5,90 12,30
EWLQ240G 6,61 13,76
EWLQ300G 8,39 17,48
EWLQ360G 10,00 20,83
EWLQ180L 4,97 10,36
EWLQ205L 5,67 11,81
EWLQ230L 6,42 13,38
EWLQ260L 7,13 14,86
EWLQ290L 8,00 16,68
EWLQ330L 9,09 18,94
EWLQ380L 10,37 21,60
EWLQ430L 11,75 24,48
EWLQ480L 13,16 27,43
EWLQ540L 14,69 30,60
EWLQ600L 16,40 34,16
EWLQ660L 17,92 37,33
EWLQ720L 19,43 40,49
Minimalis Maximalis
EWHQ modell vizaramlas vizaramlas
I/s I/s
EWHQ100G 3,80 7,91
EWHQ120G 4,19 8,74
EWHQ130G 4,77 9,94
EWHQ150G 5,41 11,26
EWHQ160G 5,98 12,45
EWHQ190G 6,83 14,24
EWHQ210G 7,80 16,25
EWHQ240G 8,95 18,64
EWHQ270G 9,94 20,71
EWHQ340G 12,51 26,06
EWHQ400G 14,82 30,88

Az egység megfelel6 mikddésének a biztositasa
érdekében a parologtatdban 1évé viz nyomasanak az
el6z6 tablazatban megadott miikddési tartomanyba kell
esnie, a rendszerben pedig legaldbb a minimalis
vizmennyiségnek kell lennie.

A hideg viz adagol6 koérokben legaldbb a minimalis
vizmennyiségnek kell lennie, hogy a kompresszor ne
kapcsoljon ki és be tul sokszor. A kompresszor minden
egyes bekapcsolasakor ugyanis nagy mennyiségi olaj
kezd keringeni a kompresszorbdl a hiitékézeg korbe, a
kompresszor allérésze pedig az elinditas kdvetkeztében
felmelegszik. Ezért a kompresszorok sérilésének az

elkeriilése érdekében véddberendezést iktattak be,
mely korlatozza a kompresszorok elindulasainak és
leallasainak a szamat: egy 6raban legfeljebb 6 elindulas
lehetséges.

Az egységet befogadd rendszernek garantalnia kell,
hogy a vizmennyiség lehetdvé teszi az egység
folyamatos miikddését. Az egységenként minimalisan
szukseéges viztartalmat hozzavet6legesen kell
kiszamolni a kdvetkez§ képlet segitségével:

2 kompresszoros egységek esetén:

M(liter) = (12,153 x DT (°C) — 22,168) x P(kW)
4 kompresszoros egységek esetén:

M(liter) = (0,32 x DT (°C) — +1,36) x P(kW)

Ahol:

M = minimalis viztartalom egységenként, literben
kifejezve

P = az egység hiitési teljesitménye kW szerint
megadva

AT = kiulénbség a bemend és kimend viz hdmérséklete
kozott, °C szerint megadva.

Ez a képlet a mikroprocesszor standard paraméterei
esetén érvényes. A vizmennyiség lehet6 legpontosabb
meghatarozasahoz javasolt a rendszer tervezéjéhez
fordulni.

Fagyvédelem a parologtatokhoz és
hévisszanyerokhoz
A h(ité és flit6é rendszer telepitése soran az alabbi
fagyvédelmi modok kozil kettét vagy tobbet be kell
tervezni:
1. Folyamatos vizaramlas a h6cserél6k
belsejében
2. Kiegészitd hiszigetelés és szabad csdvek
fitése
3. A hdcserél6 kilritése és kitisztitasa a tél el6tt,
és feltdltése antioxidans kézeggel (nitrogén).

Alternativ megoldasként lehetéség van megfeleld
mennyiségl glikol (fagyalld) hozzdadasa a vizhez.

A telepit6 és/vagy a helyi karbantarté személyzet
koteles megfeleld fagyvédelemrél gondoskodni,
tovabba biztositania kell azt, hogy a fagyvédd
berendezések karbantartasa mindig megfelels. A fenti
utasitasok figyelmen kivil hagyasa karokat okozhat az
egységben. A fagyas altal okozott karosodast nem fedi
a garancia.

Villamos rendszer Altalanos informaciok

Az egységeket TN tapegységhez kell csatlakoztatni.
Ha az egységeket mas tipusu tapegységre sziikséges
racsatlakoztatni (pl. IT rendszer), vegye fel a
kapcsolatot a gyartoval.

A Az egység minden elektromos csatlakozaséat a
hatalyos nemzeti jogszabalyoknak és eurépai
iranyelveknek megfeleléen kell kialakitani.

Minden beszerelési, kezelési és karbantartasi feladatott

szakképzett személyzetnek kell végeznie.

Nézze at az on altal vasarolt berendezés kapcsolasi
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rajzat. Ha az egységen nem talalhaté meg a kapcsolasi
rajz vagy a rajz elveszett, lépjen kapcsolatba a gyarté
képviseldjével,

aki eljuttat egy masolatot 6nhoz.

Ha barmilyen eltérés van a kapcsolasi rajz és

a vezérlSpult elektromos kabeleinek az elhelyezkedése
kozétt, forduljon a gyarto képvisel6jéhez.

A csatlakozasi pontok tulmelegedésének és
rozsdasodasanak az elkerilése érdekében, tehat az
egység védelme végett csak rézvezetékeket
hasznaljon.

Az interferencia elkeriilése érdekében az iranyité és
ellendrzd kabeleket a tapkabelektdl kilén, kilon
kabelcsatornak segitségével kell vezetni.

Az egységen torténd barmilyen beavatkozas elétt
nyissa ki a f6 lecsatlakoztat6 kapcsolot, mely a f6
tapegységen talalhato.

VIGYAZAT: Ha az egység ki van kapcsolva, de a
lecsatlakoztaté kapcsol6 zart helyzetben van, a
hasznélaton kivli kérok tovabbra is aktivak.

Soha ne nyissa ki a kompresszorok sorkapocs
dobozait, ha nem iktatta ki a gép fékapcsolojat.

A sorozat egységeinek normal mikddése kézben az
egy- és haromfazisu fogyasztok egyidejlisége és a
fazisok kozotti kiegyenlitetlenség akar 150mA
erésségu, foldelés felé torténd szivargast okozhat.

A taprendszer védelmét a fent emlitett értékek szerint
kell megtervezni.

Kabelezés a telepités helyén

A A telepités helyén a kabelezéseket és a tobbi
alkatrész bekotését engedéllyel rendelkezé
szakembernek kell elvégeznie, a vonatkoz6 6sszes
nemzeti és eurdpai szabalyozasnak megfeleléen.

A helyszini kabelezést a géphez mellékelt kapcsolasi
rajz és a lenti utasitasok alapjan kell elvégezni.

Gy6z8djon meg arrél, hogy megfelelé aramkort
hasznal. Ne hasznaljon tdpegységet mas
berendezéssel megosztva.

MEGJEGYZES - A berendezés miikddésének jobb
megértése érdekében ellendrizze a kapcsolasi rajzon
az dsszes lent felsorolt pontot.

Alkotéelemek tablazata:

F1,2 A berendezeés f6 biztositékai
L1,2,3 F6 tapegység kivezetések
PE F6 fold kivezetés

FS Kapcsolo

Q10 F6 levalaszto kapcsol6

Helyszini kabelezés

Az elektromos aramkor és a kabelezés
kdvetelményei

1. Az egységet ellaté tapegységet ugy kell
elékésziteni, hogy a rendszer tébbi részétél és
berendezésétdl fliggetlentl lehessen ki/be
kapcsolni.

2. Készitsen el6 egy elektromos aramkort az
egység csatlakoztatasahoz. Ezt az aramkoért el
kell latni az 0sszes sziikséges

védéberendezéssel: f6kapcsold, minden
fazison SB biztositék, és foldzarlat-
megszakitd. A javasolt biztositék tipusok a
kapcsolasi rajzon vannak feltiintetve.

& Barmilyen csatlakoztatas el6tt kapcsolja ki a f6
levalaszté kapcsolot (kapcsolja le a kapcsolét, tavolitsa
el vagy iktassa ki a biztositékokat).

A tapegység csatlakoztatasa

Egy megfelel6 kabellel kdsse ra a tapkort a vezérlépult
L1, L2 és L3 kivezetéseire.

VIGYAZAT: Soha ne csavarja meg, ne hizza meg a
fékapcsold kivezetéseit, és ne tegyen azokra
semmilyen sulyt. A tdpegység kabeleit megfeleld
rendszernek kell megtartania.

A kapcsoléhoz csatlakoztatott kabeleknek megfelelé
tavolsagra kell lennilik az aktiv vezetékektdl és az
egységtdl, az IEC 61439-1 szabvany 1. és 2
tablazatanak, valamint a helyi jogszabalyoknak
megfeleléen. A fékapcsoldhoz csatlakoztatott kabeleket
a hasznalt csavarok, anyak és alatétek minéségének
megfeleld, egységesitett meghlizasi nyomaték érték
szerint kell meghudzni.

2 Kosse a foldvezetéket (sérga/szirke) a
PE fold kivezetéshez.

Osszekotd kabelek

& Standard telepités esetén aramlaskapcsold
kerul beszerelésre, melynek kdszénhetéen a
berendezések nem mikodnek vizaramlas nélkil. A
kettés védelem érdekében azonban koételezd sorosan
bekotni eqy vizszivattyu allapot érintkezét az
aramlasmérd(k) érintkez6éjéhez, annak érdekében, hogy
az egység a szivattyu elinduldsa nélkiil ne tudjon
mikodni.

Ha az egység aramlas nélkiil kezd el mikdodni, nagyon
komoly kar kdvetkezik be (a parologtatd befagyasa)

¢ Potencialmentes érintkez6k
Az ellendrz6 egység rendelkezik néhany
potencialmentes érintkez6vel, melyek segitségével
mutatja az egység allapotat. Ezeket az érintkez6ket a
kapcsolasi rajz alapjan lehet csatlakoztatni. A
megengedett maximalis aramerdsség 2 A.

e Tavoli bemenetek
A potencialmentes érintkez6kdn kivil lehetéség van
tavoli bemenetek telepitésére is. A telepitéshez nézze
at a kapcsolasi rajzot.

Belizemelés el6tt

A Az egységet az elsé alkalommal CSAK eqy
DAIKIN &ltal felhatalmazott személyzet indithatja el.
Szigoruan tilos akar csak révid idére elinditani az
egységet anélkil, hogy részletesen el nem végezték a
szikséges ellenbrzéseket és ki nem toltdtték

alenti listat.
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Elvégzendd ellendrzések az egység
elinditasa el6tt

ol Ellendrizze, hogy nincs-e kuls6 sértlés

02 Nyissa ki az 6sszes zardszelepet

Miel6tt az egységet rakodtné a hidraulikus
rendszerre, ellendrizze, hogy minden
03 részben (parologtatd, kondenzator,
kompresszorok) hiitékozeg-tulnyomas
van.

Szerelje be a f6 biztositékokat, a
foldzarlat-megszakitot és a fokapcsolét.
04 Javasolt biztositékok: aM biztositékok az
IEC 269-2 szabvanynak megfeleléen.

A méretekhez nézze at a kapcsolasi rajzot.

Csatlakoztassa az els6dleges
tapfesziltséget és ellendrizze, hogy az
azonosito tablan talalhatd besorolasi
adatokhoz képest a +10% tartomanyba
esik.

) Az elsddleges tapegységet gy kell
elékésziteni, hogy a rendszer tobbi
részétdl és berendezésétdl fliggetlenil
lehessen ki/be kapcsolni.

Ellenérizze a kapcsolasi rajzot, valamint az
L1, L2 és L3 kapcsokat.

Szerelje fel a vizsz(ir6t (akkor is, ha nem

o6 tartozék) a hécserél6k bemeneti oldalara.

Juttasson vizet a hdcserél6khoz és
gy6z8djon meg arrol, hogy az a&ramlasi
o7 rata a vizaramlassal és vizmindséggel
foglalkoz6 bekezdésben taldlhato tablazat
altal megjeldlt hatarértékeken beliilre esik.

Teljesen ki kell 6bliteni a csoveket. Lasd
08 "A viz kor el6készitése, ellenérzése és
bekotése"”.

Csatlakoztassa sorosan a szivattyu
érintkezojét/érintkezdit az aramlasméré(k)
érintkez6jéhez, annak érdekében, hogy az
egység csak akkor tudjon tizemelni, ha a
vizszivattyuk mikodésben vannak és
megfelel6 a vizaramlas.

o9

Ellenérizze az olajszintet a

010 kompresszorokban.

Ellenérizze, hogy a hécserélében az
Osszes vizérzékeld jol van meghuzva
(ellenérizze a hécseréldn talalhaté cimkeét
is).

MEGJEGYZES - Az egység inditasa elétt olvassa el
a felhasznaléi kézikdnyvet. A kézikdnyv segit jobban
megérteni a berendezés, a hozza tartoz6 elektronikus
vezérl6, valamint a

vezérl6 tabla ajtdinak miikodését.

Nyissa ki a levalaszté és/vagy kikapcsolo
szelepeket

Az elinditas el6tt ellendrizze, hogy a levalaszto és/vagy
kikapcsolo szelepek teljesen nyitva vannak.

A felhasznalé felel6ssége

Alapvet6 fontossagu, hogy a kezel6 az egység
hasznalatanak megkezdése el6tt megfelel6 képzésben
részesiljon, és megismerkedjen az egységgel. Jelen
kézikdnyv olvasasan kivil rendkivil fontos, hogy a
kezel6 tanulmanyozza a mikroprocesszor kezelési
Utmutatojat és a kapcsolasi rajzot, hogy megértse az
inditasi sorrendet, a kezelést, a ledllitasi sorrendet és
az dsszes biztonsagi berendezés kezelését.

A felhasznal6 koteles naplét vezetni a telepitett egység
mikodési adatairdl és az dsszes idészaki
karbantartasrol és beavatkozasrol.

Ha a kezel6 rendellenes vagy szokatlan kezelési
feltételeket vesz észre, javasoljuk, hogy vegye fel a
kapcsolatot a gyart6 altal felhatalmazott
vevl@szolgalattal.

Idészaki karbantartas
Az id6szaki karbantartasi munkalatok (minimalis szint) a
kézikdnyv megfelelé tablazataban vannak felsorolva.

Verzi6 tavoli kondenzatorral
A hiit6kozeg kor bekotése

Ezt a verzidt a gyarban feltdltik nitrogénnel.

Az egységek a hiitbkdzeg kor szamara kivezeté csével
vannak ellatva (atadasi oldal), valamint egy bevezetd
csével (folyadék oldal), melyeket egy tavoli
kondenzatorhoz kell csatlakoztatni. Ezt a rendszert
engedéllyel rendelkez6 technikusnak kell kialakitania,
az 6sszes vonatkozé nemzeti és eurdpai
szabalyozasnak, jogszabélynak és iranyelvnek
megfeleléen.

Ovintézkedések a csdvek kezelése soran

& A h(it6kozeg korbe bejutd szennyezédés vagy
leveg6 problémakat okozhat. Ezért a kor bekotése
soran mindig tgyeljen a kovetkezdkre:

1. Csak tiszta cstveket hasznéljon.

2. A miveletek elvégzése utan ellendrizze,
hogy a csovek tokéletesen tisztak.

3. A forgacsok eltavolitdsa kdzben tartsa a
cs6 végét lefelé. Miel6tt a csovet
atvezetné egy falon, takarja be a végeét,
hogy ne jusson be azon a piszok és a por.

A csatlakoztatashoz az atadéasi és a folyadék oldali
csoveket kdzvetlenil hozzéa kell forrasztani a tavoli
kondenzator csoveihez. A csd megfeleld atmérdjének a
kivalasztasahoz nézze at az egységhez mellékelt,
méreteket ismertetd abrat.

A A forrasztas/hegesztés elétt gyéz6djon meg
arrél hogy a csévekbdl tavozott a nitrogén, nehogy
korom rakédjon azokra.

Tomités és vakuum teszt

A pérologtatdé egységeket mar az izemben ellenérizték,
garantalva ezzel, hogy nincs szivargas.

A csdvek csatlakoztatasa utan még egyszer vakuum
tesztet kell végezni.
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A h(itékozeg korben lévé levegbt a vakuumszivattyukkal
kell eltavolitani, 4 mbar abszolut
nyomason.

A A leveg6t ne a hiitbkdzeggel tavolitsa el. A
rendszerben 1&v6 levegb eltavolitasahoz hasznaljon
vakuumszivattyut.

Hiitékozeg toltet
Az elinditas el6tt teljes ellendrzést kell végezni, a
Belizemelés elétt c. bekezdés szerint.

& Gondosan végezze el a
Beiizemelés elétt c. bekezdésben leirt Iépéseket az
ismertetett médokon, de ne inditsa el az egységet.

Hiitkdzeg el6zetes betoltése, mikozben az egység
nincs miikodésben

El6zetesen toltse fel a berendezést megfeleld
mennyiségi hitéanyaggal, a folyadékszirén talalhaté
SAE 1/4" zarbészelepen keresztul.

VIGYAZAT: A karok megelézése érdekében ne inditsa
be a kompresszort az elézetes feltdltés felgyorsitasara.

Az elbzetes feltdltés befejezése utan végeztesse el a
gyarto képviselbjével az elsé belizemelést.

A hiitokozeg toltottségi szint kiigazitasa az egység
miikédése kdzben.

VIGYAZAT: Kizardlag felhatalmazott személyzet
végezheti el az els6 lizembe helyezést.

A hiit6kozeg toltdttségi szintjének beallitasahoz
hasznélja az 1/4" Flare SAW zéardszelepet a folyadék
csévon, és gy6z6édjon meg arrdl, hogy a hiitékdzeg
folyadék formaban keriil be a rendszerbe.

A hiit6kozeg toltdttségi szintjének beallitasahoz a
kompresszornak teljes terheléssel kell izemelnie
(100%).

Ellendrizze:

A tulheviilésnek 3 és 8 °Kelvin érték kozott kell lennie
Az utéh(itésnek 4 és 8 °Kelvin érték kozott kell lennie
Az olajszint mutat6t. A szintnek az tvegen belil kell
lennie.

A folyadékcsé kémleld ablakanak tele kell lennie, és
nem szabad nedvességet mutatni a hiitékézegben. Ha
a folyadékcsdé kémlelé ablaka nincs tele, fokozatosan
toltsdn be hiit6kozeget és varja meg, hogy stabilla
véljon az egység mikddése.

Toltson be hiitékdzeget gy, hogy az dsszes ellendrzési
paraméter a hatarértékeken belil legyen.

Az egységnek id6re van sziiksége a stabilizalédashoz,
ez azt jelenti, hogy a toltést fokozatosan és
egyenletesen kell végezni.

Jegyezze fel a tulhevilési és utdhiitési értékeket egy
késdbbi alkalmazashoz.

VIGYAZAT: A rendszerbe adagolandé hiitéanyaggal
kapcsolatban ellenérizze a megfeleld cimkét.

MEGJEGYZES - A rendszer ledllasanak elkerilése
érdekében vegye figyelembe a tavoli kondenzator

lehetséges szennyez&dését.

A gyarté nem tudja ellendrizni a "kiils¢" kondenzator
szennyez6dését. Az egységnek pontos szennyezettségi
szintje van.

Az 2006/42/EC APPENDIX II B iranyelv alapjan az

EWLQO090 — EWLQ720 nevii gépek "nem teljes
gépnek" mindsiilnek.

Az emlitett termékeket nem szabad lzembe
helyezni mindaddig, mig a végs6 gép meg nem felel
a vonatkozé szabvanyoknak.

Szervizelés és korlatozott jotallas

Az dsszes egységet ellendrzik az uzemben, és
garantaljak hatékonysagukat egy meghatarozott
idétartamra.

Az egységeket a legmagasabb minéségi normak
alapjan fejlesztették ki és gyartottak, hogy a tébbéves
probléma mentes mikddést biztositsanak.
Mindazonaltal az egységek meghibdsodasanak
elkeriilése érdekében fontos,

hogy a jelen utmutatéban tartalmazott id6szakos
karbantartasi munkalatokat az el6irasoknak
megfeleléen elvégezzék.

Nagyon javasoljuk, hogy kdsson karbantartasi
szerz6dést egy felhatalmazott szervizzel. A személyzet
tapasztalata és jartassaga garantalja az egység
problémamentes mikodését hosszu idén keresztul.
Az egységen a telepités (és nem az zembe helyezés)
pillanatatél megfeleld karbantartasi programot kell
alkalmazni.

Kérjik, vegye figyelembe, hogy az egység nem
megfelelé hasznalata (az izemi tartomany feletti
Uzemeltetés, az utmutaté altal el6irt karbantartasi
munkalatok elvégzésének hianya) a jotallas
megszinését vonja maga utan.

Kuldnodsen tartsa be a kdvetkezdket, hogy megfeleljen a
garancidlis feltételeknek:

1. Az egység nem mikodhet a megadott izemi
tartomanyon kivil

2. Az elektromos tapnak a fesziltségi hatarértékeken
belul kell lennie, fesziltségi harmonikusok és hirtelen
valtozasok nélkul.

3. A haromfazisu tapegység fesziltségében nem lehet
kiegyensulyozatlansag a 2%-nal nagyobb fazisok
kozott, az EN 60204-1:2006 szabvanynak ( 4. fej. -
4.3.2. bek.).

4. Elektromos természet(i problémak esetén az
egyseéget kikapcsolt allapotban kell tartani a probléma
megoldasaig.

5. Ne iktassa ki és ne szerelje le a mechanikus,
elektormos és elektornikus biztonsagi berendezéseket.
6. A vizkdr megtoltésére hasznalt viznek tisztanak és
megfeleléen kezeltnek kell lennie. A parologtatd
bedmléjéhez legkbzelebbi pontra egy mechanikus
szlrét kell felszerelni.

7. Hacsak a felek a rendeléskor mashogy meg nem
egyeznek, a parologtatoban 1évé viz aramlasi rataja
nem lépheti tul a 120 %-ot és nem mehet 80% alé a
névleges aramlasi ratahoz képest, és minden esetben
a jelen kézikdnyvben megadott hatarértékek kozott kell
maradnia.

Id6szakos kotelezo6 ellenérzések és berendezések
inditasa

Az egységek a PED 97/23/EK irdnyelvben megallapitott
lll. kategéridba tartoznak.
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Az ebbe a kategériaba tartozé egységek esetében ellen6rzéseket végezzen. Kérjik, ellendrizze a
néhany nemzeti jogszabaly elbirja, hogy egy jogszabalyokat, és vegye fel a kapcsolatot ezekkel a
engedéllyel rendelkezé szervezet idészaki szervezetekkel a belizemelés engedélyeztetéséhez.

1. tablazat - Idészakos karbantartasi munkalatok

Heti Havi Evente /
Tevékenységek listaja (1. Megj.) Minden
idényben
(2. Megj.)

Altalanos:

Mikodési adatok leolvasasa (3. megj.) X

A berendezés szemrevételezése meghibasodasok és/vagy lazulasok X
szempontjabol

A hészigetelés allapotanak ellendrzése X

x

A sziikséges helyeken tisztitas és festés (4. megj.)

A viz elemzése X

Az aramlaskapcsoldé mikddésének ellendrzése X

Elektromos:

Az inditasi sorrend ellenérzése X

x

Ellendrizze az érintkezdk allapotat — szilkség esetén cserélje ki azokat.

Az elektromos kapcsol6 szorossaganak ellenérzése — sziikség esetén X
megszoritasuk

Tisztitsa meg a vezérlépult belsejét (4. megjegyzés)

Tisztitsa meg a vezérl6pult szell6zényilasait (4. megjegyzés).

A részegységek szemrevételezése tlimelegedés jelei utan kutatva

X X|X| X

A kompresszor miikddése és az elektromos ellenallas ellenérzése

A Megger segitségével ellenérizze a kompresszor motorjanak szigetelését X

Hiitékozeg-kor:

Ellendrizze, hogy nem szivarog-e a hiitékdzeg X

Ellenérizze a hiit6k6zeg aramlasat a folyadék kémleléablakan keresztil X

A sziir6szaritd nyomascstkkenésének ellenérzése (ha van) X

Végezze ez a kompresszor rezgéseinek elemzését X

Biztonsagi szelep ellenérzése (5. megjegyzés) X

Hoécserélok:

Ellendrizze a hécserélék tisztasagat (6. megjegyzés) X

Megjegyzések:

1) A havi tevékenységek tartalmazzék az 6sszes heti tevékenységet

2) Az éves (vagy szezon eleji) tevékenységek tartalmaznak minden heti és havi tevékenységet.

3) A folyamatos ellenérzés érdekében minden nap fel kell jegyezni a gép miikédési paramétereit.

4) Ha az egység agressziv kdrnyezetbe van telepitve, havonta végezze el ezt a miveletet.

Az alabbiak tekindendk agressziv kdrnyezetnek:

- olyan hely, ahol magas a leveg6ben az ipari kipufogdgaz koncentracioja;

- Tengerhez kozeli hely (sos levegd);

- Sivataghoz kdzeli hely, ahol fennall a homokviharok kockazata;

- Més agressziv kérnyezetek.

5) Biztonséagi szelep

Ellenérizze, hogy a fedélhez és a tdmitéshez nem nyultak hozza.

Ellenérizze, hogy a biztonsagi szelep kivezetését nem témitették el

idegen targyak, rozsda vagy jég.

Ellendrizze a biztonsagi szelepen a gyartas datumat, és ha nem felel meg a vonatkozé nemzeti jogszabalyoknak,
cserélje ki.

6) Tisztitsa meg a h6cserélbket. Kis részek vagy rostszalak eltémithetik a hécserélét. Ha megugrik a vizaramlas vagy
leesik a melegitési hatékonysag, az arra utal, hogy eltémédtek a hécseréldk.

A hiitokozeg kieresztése a biztonsagi szelepeken A felhasznalt hiit6kézegre vonatkoz6 fontos
keresztul informécio
A telepités helyén ne a biztonsagi szelepeken keresztil Ez a termék fluortartalmu Gveghézhatdsu gazokat
engedije ki a h(itbkézeget. Szikség esetén ra lehet kotni tartalmaz.
azokat a kivezetd csdvekre. A csOvek keresztmetszetét Kerllje el a hiitégaz légkdrbe engedését.
és hosszat a vonatkoz6 nemzeti jogszabalyoknak és
eurdpai iranyelveknek megfeleléen kell kivalasztani. Hit6kozeg tipus: R410A
GWP érték: 2087,5
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(1))GWP = globalis felmelegedési
potencial

A standard mikddéshez sziikséges hiit6kézeg
mennyiségét az egységen talalhato tabla adatai
mutatjak.

Az egységbe toltott tényleges hiitékdzeg mennyiségét
az elektromos burkolaton elhelyezett eziist6zott
rudacska mutatja.

A nemzeti és az eurdpai rendelkezések és
jogszabalyok alapjan id6szaki felllvizsgalatokat kell
végezni a hltékdzeg

potencialis szivargasainak a felfedezése érdekében.
Kérjuk, tovabbi informacioért vegye fol a kapcsolatot a
helyi forgalmazoéval.

A termék élettartama
Termékeink élettartama 10 (tiz) év.

Lerakas

Az egység fém, mianyag és elektromos alkatrészekbdl
épll fel. Ezeket a részeket a vonatkoz6 nemzeti
jogszabalyok és eurdpai iranyelvek szerint kell
artalmatlanitani.

Az 6lomtartalmu akkumulatorokat a megfelel6
hulladékgyijté kdzpontokban kell leadni.

A hasznalt olajat a megfeleld hulladékgydijtd
kézpontban kell leadni.

A jelen hasznalati utmutaté csak technikai segitség, nem kotelez6 érvényii. Nem tudjuk hatarozottan és egyértelmiien garantaini a tartalom
teljességét, pontossagat és érthetéségét. A jelen kézikdnyv minden adata és leirdsa el6zetes értesités nélkil modosithatd. A rendeléskor feltlintetett adatot

alairassal kell igazolni.

A gyarté nem vallal felel6sséget az utmutaté hasznalatabdl vagy egyéni értelmezésébdl szarmazé barmilyen nemii kdzvetlen vagy kozvetett

karért.

Fenntartjuk a jogot hogy a tervezésben és kivitelezésben barmikor kilon figyelmeztetés nélkil valtozasokat eszkdzoljunk, igy a boritokép nem kotelez6

érvényd.
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5. dbra - Kabelezés az egység csatlakoztatasahoz a telepités helyén
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g KPE-1 KRC-1 [ L —_____Bj CP-YFD
Jelmagyarazat Legkc\;lrécri;i:éonalo Hoszivattyu verzio ParvoeI:)Z?(tjato
Al Analdg bemenetek
AR. ON/OFF (BE/KI) tavoli kapcsolék
AO Analég kimenet
CFS Kondenzator &ramlaskapcsoléja
CP- VFD (Frekvenciavaltd) kondenzétor
VED szivattyu VFD Haromutas szelep VFD Haromutas VFD ventilatorok
szelep
D.L. Toltési limit
DI Digitalis bemenetek
DO Digitalis kimenetek
DPS Digitalis beallitasi pont
EF Kilsé hiba
EFS Péarologtatd aramlaskapcsoloja
GA Altalanos riasztas
) Szivatty( 1
KPC-1 kondenzator-hiitéviz
Szivattyl 2
KPC-2 | | ondenzator-hiitéviz
Kpg-1 | Szvatyul
pérologtato viz
sO. A_ b}ae}lllta& pont
kizardsa
1 Csak HP verzié (hiités-melegités
tavoli)
2 VFD # 2 BE-KI Toronyventilatorok Toronyventilatorok Ventilatorok
(csak parologtat6 verzid) Be/ki Be/ki Be/ki
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A abra - Szimpla hiitokozegkor

A kondenzator és a parologtaté vizbemenete és vizkimenete hozzavetdleges. A pontos hidraulikus bekétésekhez tekintse at a méreteket bemutaté abrakat.
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B abra - A parologtaté verzié tipikus szimpla hiiték6zegkore
A parologtaté vizbemenete és vizkimenete hozzavetéleges . A pontos hidraulikus bekdtésekhez tekintse at a méreteket bemutaté abrakat
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C abra - A hészivattyu tipikus szimpla hiiték6zegkore
A kondenzator és a parologtaté vizbemenete és vizkimenete hozzavetdleges. A pontos hidraulikus bekétésekhez tekintse at a méreteket bemutaté abrakat.
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Jelmagyarazat

1 Kompresszor
2 Kimeneti lezar6 szelep
3 Kondenzator
4 Folyadék vezeték elzard szelep
5 Szarit6 szird
6 Kikapcsolo szelep (tdlt6szelep)
7 Folyadék- és paratartalom jelzé
8 Elektronikus expanziés szelep
9 Parologtaté
10 Szivasi oldal kikapcsolo szelep
(opciondlis)
11 Kisnyomasu biztonsagi szelep
12 Nagynyomasu biztonsagi szelep
13 Hbévisszanyer6
14 Folyadék fogado6 egység
15 Négyutas szelep
H{t6kozeg kimeneti csatlakozas (a
16 P )
tavoli kondenzatorhoz)
H{t6kdzeg bemeneti csatlakozas (a
17 P PO
tavoli kondenzéatortdl)
18 Kondenzator kilépé viz csat.
19 Kondenzator belépd viz csat.
20 Parologtaté kilépd viz csat.
21 Parologtatd belépd viz csat.
Hbévisszanyer vizkimeneti
22 .
csatlakozéas
Hoévisszanyerd vizbemeneti
23 .
csatlakozas
DT Uritési hémérséklet ellenérzés
CP Magas nyomas transzduktor
F13 Magas nyomas kapcsolo
ST HOémérséklet érzékeld
EP Alacsony nyomas jeladd
CLWT A’!(or)de’nzatorbol }'<.|Iepo Viz
Hémérsékletszondaja
CEWT Al(or)de’nzatorba bglepo Viz
Hémérsékletszondaja
ELWT A’I’Daljolqgtatobol K|]§po Viz
Hémérsékletszondaja
EEWT A'!Dal:olo’gtatoba be]gpo Viz
Hémérsékletszondaja
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The present publication is drawn up by of information only and does not constitute an offer binding upon Daikin Applied Europe S.p.A.. Daikin Applied Europe
S.p.A. has compiled the content of this publication to the best of its knowledge. No express or implied warranty is given for the
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Specifications are subject to change without prior notice. Refer to the data communicated at the time of the order. Daikin Applied
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