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احتياطات السلامة العامة1

الرجاء قراءة هذه الاحتياطات الوقائية الخاصة بالسلامة العامة بعناية قبل تركيب
معدة تكييف الهواء، مع التأكد من تركيب المعدة بطريقة صحيحة.

قد يؤدي عدم الالتزام بهذه الإرشادات بشكل صحيح إلى حدوث تلفيات في
الممتلكات أو إصابات للأشخاص، والتي قد تكون خطيرة حسب الظروف المحيطة.

معانى التحذيرات والرموز

يتم استخدام رسائل السلامة هذه لجذب الانتباه. معنى كل رسالة خاصة بالسلامة
موضح أدناه:

تحذير

يشير إلى موقف قد يؤدي إلى الوفاة أو إصابة خطيرة.

تنبيه

يشير إلى موقف قد يؤدي إلى إصابة طفيفة أو متوسطة.

خطر

يشير إلى موقف يؤدي إلى الوفاة أو إصابة خطيرة.

خطر: خطر الانفجار

يشير إلى وضع قد يؤدي إلى حدوث انفجار.

معلومات

يشير إلى تلميحات مفيدة أو معلومات إضافية.

ملاحظة

يشير إلى موقف قد يؤدي إلى تلف المعدات أو الممتلكات.

احتياطات للمستخدم1.1

معلومات

راجع أيضًا دليل التشغيل الذي يأتي مع الوحدة الخارجية والداخلية.

تحذير

لا تلعب بالوحدة أو وحدة التحكم عن بعد التي تأتي معها. قد يؤدي
التشغيل العرضي من قبل الطفل إلى قصور في الوظائف الجسدية كما

يضر بالصحة.

تحذير

لمنع حدوث صدمات كهربائية أو اندلاع حريق:

لا تُشغل وحدة التحكم بأيدٍ مبتلة.▪

لا تُفكك وحدة التحكم وتلمس الأجزاء الداخلية. اتصل بالوكيل▪
المحلي في منطقتك.

لا تقم بتعديل أو إصلاح وحدة التحكم. اتصل بالوكيل المحلي في▪
منطقتك.

لا تقم بنقل أو إعادة تركيب وحدة التحكم بنفسك. اتصل بالوكيل▪
المحلي في منطقتك.

تحذير

لا تستخدم مواد قابلة للاشتعال (مثل مثبتات الشعر البخاخة أو المبيدات
الحشرية) بالقرب من وحدة التحكم.

ملاحظة

لتنظيف وحدة التحكم، لا تستخدم المذيبات العضوية مثل .مخففات
التلف أو الصدمات الكهربائية أوالتبعات الممكنة: الطلاء (التينر). 

الحرائق.

احتياطات لفني التركيب1.2

تتناول الاحتياطات المبينة في هذا المستند موضوعات هامة جدًا، فاتبعها بعناية.
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معلومات

وحدة التحكم خيارية ولا يمكن استخدامها بذاتها. راجع أيضًا دليل
التركيب والتشغيل للوحدات الداخلية والخارجية.

ملاحظة

قد ينتج عن التركيب أو التوصيل غير الصحيح للجهاز أو الملحقات
التعرض لصدمة كهربائية، أو حدوث دائرة قصر أو تسريبات، أو اندلاع

حريق، أو غير ذلك من التلفيات التي يمكن أن يتعرض لها الجهاز. يجب
استخدام الملحقات والأجهزة الاختيارية وقطع الغيار المصنعة أو

.Daikinالمعتمدة فقط من 

تحذير

يجب تركيب جميع الأسلاك والمكونات الميدانية بواسطة فني كهربائي
معتمد ويجب أن يكون ذلك وفقًا للتشريعات المعمول بها.

ملاحظة

يجب تركيب وحدة التحكم عن بعد في الداخل.

ملاحظة

عند استخدام وحدة التحكم كضابط حراري في الغرفة، حدد موقع
التركيب حيث يمكن الكشف عن متوسط درجة الحرارة في الغرفة.

لا تركب الوحدة في الأماكن التالي:

في الأماكن التي تتعرض لأشعة الشمس المباشرة.▪

في الأماكن القريبة من مصدر الحرارة.▪

في الأماكن التي تتأثر بالهواء الخارجي أو تيار الهواء بسبب فتح/إغلاق الباب▪
على سبيل المثال.

في الأماكن التي يمكن أن تتسخ فيها شاشة العرض بسهولة.▪

في الأماكن التي لا يمكن الوصول إلى وحدات التحكم بسهولة من خلالها.▪

° سيلسيوس أو ترتفع10في الأماكن التي تنخفض درجات الحرارة فيها عن –▪
° سيلسيوس .50عن 

٪.95في الأماكن التي تكون فيها نسبة الرطوبة أعلى من ▪

في الأماكن التي توجد فيها آلات تنبعث منها موجات كهرومغناطيسية. قد تشوش▪
الموجات الكهرومغناطيسية على نظام التحكم، وتسبب تعطل الجهاز.

في الأماكن التي قد تتعرض فيها للمياه أو في المناطق الرطبة بشكل عام.▪

إذا لم تكن متأكدًا من كيفية تركيب الوحدة أو تشغيلها، فاتصل بالوكيل المحلي
لديك.

بعد الانتهاء من التركيب:

قم بتنفيذ عملية تشغيل تجريبية للتحقق من عدم حدوث أعطال.▪

أوضح للمستخدم كيفية تشغيل وحدة التحكم.▪

اطلب من المستخدم الاحتفاظ بالدليل للرجوع إليه مستقبلاً.▪

معلومات

استشر الوكيل المحلي بخصوص إزاحة وحدة التحكم وإعادة تثبيتها.

معلومات عن هذا المستند2

الجمهور المستهدف

فنيو التركيب المعتمدون + المستخدمون النهائيون

مجموعة الوثائق

هذا المستند جزء من مجموعة وثائق. وتتكون المجموعة الكاملة مما يلي:

دليل التركيب والتشغيل:▪

تعليمات التركيب▪

تعليمات التشغيل الأساسية▪

الشكل: ورقة (في مربع وحدة التحكم)▪

الدليل المرجعي للمثبت والمستخدم:▪

معلومات التركيب والتشغيل الممتدة▪

//:httpالتنسيق: يمكن الاطلاع على الملفات الرقمية عبر الموقع الإلكتروني ▪
www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-

information/

▪Daikin Control Assistant in-app documentation:

تتيح وحدة التحكم الإعدادات الرئيسية والتشغيل. يتم تنفيذ الإعدادات▪
. للمزيدDaikin Control Assistantالمتقدمة والتشغيل عن طريق تطبيق 

من المعلومات، يمكنك الاطلاع على التطبيق والوثائق الواردة به.

Apple Store بالإضافة إلى Google Playالشكل: التطبيق متاح عبر ▪

إعلان المطابقة:▪

 (دايكن أوروبا إن في) بموجب هذا الإعلانDaikin Europe N.Vتقر شركة ▪
. يتمEU/2014/53 يتوافق مع التوجيه BRC1Hأن نوع المعدات اللاسلكية 

 صفحة المنتج عبر الموقعBRC1Hإتاحة الإعلان الأصلي للمطابقة عبر 
.http://www.daikin.eu/BRC1Hالإلكتروني 

الشكل: ملف رقمي من صفحة المنتج▪

 أو عبرDaikinأحدث إصدارات الوثائق المرفقة قد تكون متاحة على موقع ويب 
الموزع المحلي لديك.

الوثائق الأصلية محررة باللغة الإنجليزية. وجميع اللغات الأخرى هي ترجمات لها.

البيانات الهندسية الفنية

 المحليDaikin من أحدث البيانات الفنية على موقع ويب مجموعة فرعيةتتوفر ▪
(يمكن للجميع الوصول إليه).

 (تلزمDaikinلأحدث البيانات الفنية على إكسترانت المجموعة الكاملة تتوفر ▪
المصادقة).

http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikin.eu/BRC1H
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احتياطات للمستخدم

أزرار3

+-

c b d

e

a

aتشغيل/إيقاف التشغيل 
عند "إيقاف التشغيل"، اضغط "لتشغيل"النظام. ونتيجة لذلك، يضيء▪

) أيضًا.eمؤشر الحالة (
عندما يضيء، اضغط "لإيقاف تشغيل"النظام. ونتيجة لذلك، ينطفئ▪

) أيضًا.eمؤشر الحالة (
bالدخول/التنشيط /الضبط 

من الشاشة الرئيسية، ادخل إلى القائمة الرئيسية.▪
من القائمة الرئيسية، ادخل إلى إحدى القوائم الفرعية.▪
من القائمة الفرعية التابعة لها، قم بتنشيط وضع تشغيل/تهوية.▪
في إحدى القوائم الفرعية، قم بتأكيد الضبط.▪

cالدورة/الضبط 
دورة لليسار.▪
اضبط إعداداً (الافتراضي: تقليل).▪

dالدورة/الضبط 
دورة لليمين.▪
اضبط إعداداً (الافتراضي: زيادة).▪

معلومات

للحصول على وصف كامل لسلوك مؤشر الحالة، راجع الدليل المرجعي
للمثبت والمستخدم.

الشاشات الرئيسية4

حسب تكوين المثبت، فإن وحدة التحكم إما أن تضم شاشة رئيسية قياسية أو
تفصيلية. في غالبية الأحوال، فإن الشاشة المنزلية القياسية تمنحك فقط وضع

التشغيل النشط، والرسائل (في حالة وجودها)، ودرجات الحرارة لنقطة محددة
(في حالة التبريد، أو التدفئة، أو وضع التشغيل التلقائي). تمنحك الشاشة المنزلية

التفصيلية جميع أنواع المعلومات من خلال رموز الحالة.

مفصلقياسي

a

b

c

19a

b

c

aالرسائل
bوضع التشغيل النشط

cدرجة الحرارة لنقطة محددة

معلومات

تم تجهيز وحدة التحكم بوظيفة توفير الطاقة التي تؤدي إلى ظهور
الشاشة فارغة بعد مرور فترة من عدم الاستخدام. لإضاءة الشاشة

مرة أخرى، اضغط علی أي زر.

رموز الحالة5

الوصفالرمز

تشير إلى أن النظام يعمل.تشغيل النظام. 

 تشير إلى أن وحدة التحكم تتواصل مع جهاز محمول،1.البلوتوث
.Daikin Control Assistantوذلك لاستخدامه مع التطبيق 

 تشير إلى أن النظام يتم التحكم فيه من خلالالتحكم المركزي.
معدة تحكم مركزية (ملحق اختياري)، كما تشير إلى أن ذلك

التحكم في النظام الذي يتم من خلال وحدة التحكم محدود.
 تشير إلى أن التغيير بينالتغيير من خلال وحدة تحكم مركزية.

التبريد/التدفئة يتم ضمن تحكم مركزي من خلال وحدة داخلية
أخرى، أو بواسطة مؤشر تبريد/تدفئة اختياري يتصل بالوحدة

الخارجية.
 تشير إلى أن وضع إزالة الصقيع/التدفئةبدء إزالة الصقيع/التدفئة.

نشط.

 تشير إلى أن المؤقت المجدول، أو مؤقت إيقاف التشغيلالمؤقت.
قد تم تمكينه.

. تشير إلى أن الساعة الخاصة بوحدةالساعة غير مضبوطة
التحكم غير مضبوطة.

 تشير إلى أن تشغيل عمليةتشغيل عملية التنظيف الذاتي للفلتر.
التنظيف الذاتي للفلتر نشطة.

 تشير إلى أن وضع "بدء التشغيل السريع" نشطةالبدء السريع.
)Sky Air.(فقط 

Sky تشير إلى أن وضع "اختبار التشغيل" نشط (اختبار التشغيل.
Air.(فقط 

. تشير إلى أن تلك الوحدة الداخلية أو الخارجية يجريالفحص
فحصها.

 تشير إلى أن تلك الوحدة الداخلية أو الخارجيةالفحص الدوري.
يجري فحصها.

 تشير إلى أن النظام الموجود داخلالضبط كوحدة احتياطية.
الوحدة الداخلية يتم ضبطها كوحدة داخلية احتياطية.

. تشير إلى أن ضبط اتجاه تدفق الهواءاتجاه تدفق الهواء الفردي
الفردي هذا قد تم تمكينه.

 تشير إلى أن النظام توجد به رسالة يجب نقلها. للاطلاعمعلومات.
على الرسالة، اذهب إلى شاشة المعلومات.

تشير إلى حدوث خطأ، أو إلى وجود مكون خاص بتلكتحذير. 
الوحدة الداخلية يحتاج إلى صيانة.

تشير إلى أن استهلاك النظام للطاقة يجري الحدطلب التحكم. 
منه، وأنه يعمل بسعة مقيدة.

تشير إلى أن استهلاك النظام للطاقة لم يعدنهاية طلب التحكم. 
يتم الحد منه، وأنه لم يعد يعمل بسعة مقيدة.

(1) وأن استخدام مثل هذه العلامات من جانب دايكن أوروبا إن في، يتم Bluetooth SIG والشعارات هي علامات تجارية مسجلة ومملوكة لشركة ®Bluetooth إن علامة
.بموجب ترخيص. العلامات التجارية والأسماء التجارية الأخرى هي علامات تجارية مملوكة لأصحابها
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الوصفالرمز

 تشير إلى أن وضع الدوران نشط.الدوران.

. تشير إلى أن الوحدة الداخلية تعمل في ظل ظروفالارتداد
ارتدادية.

. تشير إلى أن وحدة التهوية باستعادة التدفئة متصلة.التهوية

معلومات

للمزيد من المعلومات حول رموز وضع التشغيل والتهوية، يمكنك▪
 وضع6.5.1" و 5 وضع التشغيل" في الصفحة رقم 6.1"الاطلاع على 

 على التوالي.6التهوية" في الصفحة رقم 

Daikin Controlترتبط معظم الرموز مع أشياء محددة في تطبيق ▪
Assistantللمزيد من المعلومات، يمكنك الاطلاع على التطبيق .

بالإضافة إلى الدليل المرجعي للمثبت والمستخدم.

التشغيل6

 و للدخول على القائمة الرئيسية من الشاشة الرئيسية. استخدم انقر على 
 مرة أخرى للدخول على واحدة من هذه القوائم. للانتقال بين القوائم. انقر 

معلومات

تبعًا لنوع الوحدة الداخلية التي تقوم بتشغيلها، فقد يتوفر عدد أقل▪
أو أكثر من القوائم.

في القائمة الرئيسية، فإن الرمز الخاص بكل قائمة يعكس الضبط▪
أو الوضع النشط الحالي. عند تشغيل وحدة التحكم، فإن القائمة

التي تنتقل بينها يمكن أن تبدو مختلفة عن تلك التي تبدو في الدليل.

تسمح وحدة التحكم فقط بالتشغيل الأساسي للنظام. للتشغيل▪
Daikinالمتقدم (الارتداد، المؤقت المجدول، …), انظر التطبيق 

Control Assistant.

وضع التشغيل6.1

يمكن أن تعمل الوحدة الداخلية في أوضاع تشغيل عديدة.

وضع التشغيلالرمز

 في هذا الوضع، ينشط التبريد كما هو مطلوب وفقًا لدرجةالتبريد.
نقطة محددة.

. في هذا الوضع، تنشط التدفئة كما هو مطلوب وفقًاالتدفئة
لدرجة نقطة محددة.

. في وضع المروحة فقط، يتم تدوير الهواء بدونالمروحة فقط
التدفئة أو التبريد.

. في هذا الوضع، تنخفض رطوبة الهواء مع انخفاضتجفيف
درجة الحرارة الحدود الدنيا.

يتم التحكم في درجة الحرارة وسرعة المروحة تلقائيًا ولا يمكن
التحكم فيها من خلال وحدة التحكم.

لا يعمل التشغيل الجاف إذا كانت درجة حرارة الغرفة منخفضة
للغاية.
.في هذا الوضع، فإن مساحة الغرفة يتم تهويتها، ولكن لاالتهوية

يتم تبريدها، أو تدفئتها.

. في هذا الوضع، تعمل وحدات تنقية الهواءتنقية الهواء
الاختيارية.

 تركيبة من التهوية وعملية تنقية الهواء.التهوية + تنقية الهواء.

وضع التشغيلالرمز

 في الوضع التلقائي، تنتقل الوحدة الداخلية تلقائيًا بينتلقائي.
وضع التدفئة، والتبريد كما هو مطلوب حسب النقطة المحددة.

معلومات

يتوفر عدد أكبر أو أقل من أوضاع التشغيل بناءً على الوحدة الداخلية.

لضبط وضع التشغيل6.1.1

انتقل إلى قائمة وضع التشغيل.1

 لتحديد وضع تشغيل. واستخدم 2

 للتنشيط.اضغط على 3

تقوم الوحدة الداخلية بتغيير وضع التشغيل الخاص بها وتعود وحدة التحكمالنتيجة: 
إلى الشاشة الرئيسية.

التسجيل6.2

الدرجة المحددة هي درجة الحرارة المستهدفة للتبريد والتدفئة وأوضاع التشغيل
التلقائية.

معلومات

 درجة مئوية، وفقًا للوائح20الحد الأدنى لنطاق وضع تشغيل التبريد هو 
5:2016-5010الفنية الخاصة بدولة الإمارات العربية المتحدة، أرقام 

.10 الفقرة 1:2016-5010، 6الفقرة 

لضبط تسجيل درجة الحرارة6.2.1

وضع التشغيل النشط أما أن يكون "التبريد"، أم "التدفئة"، أمالمتطلب الأساسي: 
"تلقائي".

 لضبط النقطة المحددة. و في الشاشة الرئيسية، استخدم 1

تقوم الوحدة الداخلية بتغيير النقطة المحددة لدرجة الحرارة.النتيجة: 

الساعة والتقويم6.3

اضبط وقتًا وتاريخًا للوحدات الداخلية المتصلة بوحدة التحكم.

لضبط الساعة والتقويم6.3.1

انتقل إلى قائمة الساعة والتقويم.1
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اضبط الوقت والتاريخ.2

تدفق الهواء6.4

اتجاه تدفق الهواء6.4.1

اتجاه تدفق الهواء هو الاتجاه الذي تدفع فيه الوحدة الداخلية الهواء.

معلومات

للحصول على مزيد من المعلومات، راجع الدليل المرجعي لفني التركيب
والمستخدم.

كيفية ضبط اتجاه تدفق الهواء

انتقل إلى قائمة اتجاه تدفق الهواء.1

 لضبط اتجاه تدفق الهواء. واستخدم 2

 للتأكيد.اضغط على 3

تقوم الوحدة الداخلية بتغيير اتجاه تدفق الهواء الخاص بها وتعود وحدةالنتيجة: 
التحكم إلى الشاشة الرئيسية.

سرعة المروحة6.4.2

سرعة المروحة عبارة عن قوة تدفق الهواء الذي يأتي من خارج الوحدة الداخلية.

معلومات

للحصول على مزيد من المعلومات، راجع الدليل المرجعي لفني التركيب
والمستخدم.

لضبط سرعة المروحة

انتقل إلى قائمة سرعة المروحة.1

 لضبط سرعة المروحة. واستخدم 2

 للتأكيد.اضغط على 3

تقوم الوحدة الداخلية بتغيير سرعة المروحة وتعود وحدة التحكم إلىالنتيجة: 
الشاشة الرئيسية.

التهوية6.5

معلومات

يمكن إجراء إعدادات التهوية لوحدات استعادة الحرارة فقط.

وضع التهوية6.5.1

يمكن أن تعمل وحدة التهوية الخاصة باستعادة التدفئة في أوضاع تشغيل عديدة.

وضع التهويةالرمز

يتم إمداد الهواء الخارجي إلى الغرفةالتهوية لاستعادة الطاقة. 
بعد أن يمر من خلال مبدل حراري.

يتم إمداد الهواء الخارجي إلى الغرفة بدون أن يمر منالتجاوز. 
خلال مبدل حراري.

لتهوية الغرفة بأكفأ طريقة ممكنة، فإن وحدة التهويةتلقائي. 
باستعادة التدفئة تنتقل تلقائيًا بين وضعيّ "التجاوز" و"التهوية

لاستعادة الطاقة" (حسب العمليات الحسابية الداخلية).

معلومات

بناءً على وحدة استعادة الحرارة، يكون هناك وفرة أو قلة في أوضاع
التهوية.

لضبط وضع التهوية

انتقل إلى قائمة وضع التهوية.1

 لتحديد وضع تهوية. واستخدم 2

 للتنشيط.اضغط على 3

تقوم وحدة التهوية باستعادة التدفئة بتغيير وضع التشغيل الخاص بهاالنتيجة: 
وتعود وحدة التحكم إلى الشاشة الرئيسية.

معدل التهوية6.5.2

(سرعة التهوية هي نفس سرعة المروحة أثناء تشغيل التهوية).

لضبط معدل التهوية

انتقل إلى قائمة سرعة التهوية.1

 لضبط سرعة التهوية. واستخدم 2
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 للتأكيد.اضغط على 3

تقوم وحدة التهوية باستعادة التدفئة بتغيير سرعة التهوية الخاصة بها وتعودالنتيجة: 
وحدة التحكم إلى الشاشة الرئيسية.

التشغيل المتقدم6.6

تسمح وحدة التحكم فقط بالتشغيل الأساسي. للتشغيل المتقدم، استخدم التطبيق
Daikin Control Assistant.

لعمل اتصال بالبلوتوث6.6.1

Daikin Controlلديك هاتف خلوي مثبت عليه تطبيق المتطلب الأساسي: 
Assistant.قيد التشغيل 

.4.2 إصدار Bluetoothيجب أن يدعم هاتفك الخلوي تقنية المتطلب الأساسي: 

 واتبع التعليمات الواردة به.Daikin Control Assistantافتح تطبيق 1

الصيانة والخدمة7

نظرة عامة: الصيانة والخدمة7.1

إذا احتاج الأمر إلى صيانة أو خدمة النظام، فاستشر الوكيل الخاص بك.

عندما يحين موعد صيانة المكونات التالية بالوحدة الداخلية، فستظهر أمامك على
الشاشة الخاصة بالصيانة معلومات عن ذلك بمجرد محاولتك الدخول إلى القائمة

الرئيسية:

شاشات الصيانة

وحدة جمع الأتربةأفرغ الفلتراستبدل الفلترنظّف 

استكشاف المشكلات وحلها8

نظرة عامة: استكشاف المشكلات وحلها8.1

عند تعرض النظام لخطأ، مع إظهار وحدة التحكم لشاشة الخطأ من وقت إلى آخر
عندما تحاول الدخول إلى الشاشة الرئسية، فاستشر الوكيل.

شاشة الخطأ (مثال)

اكتشاف تسرب غاز التبريد8.2

عندما يكتشف النظام وجود تسرب لسائل التبريد، ينطفئ الإنذار. أوقف الإنذار
واستشر الوكيل.

لإيقاف الإنذار الخاص باكتشاف التسرب8.2.1

 ثوان لإيقاف الإنذار.3 لمدة اضغط على 1

يتوقف الإنذار.النتيجة: 

استشر الوكيل.2

معلومات لفني التركيب

حول الصندوق9

فك وحدة التحكم9.1

فتح الصندوق.1

فصل الملحقات.2

a b
1× 2×

دليل التركيب والتشغيلأ
)30 × 4.0براغي مخصص للخشب + سدادة جدارية (قطرب
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التجهيز10

متطلبات شبكة الأسلاك10.1

يجب أن تتطابق جميع توصيلات الأسلاك مع المتطلبات التالية:

القيمةمواصفات الأسلاك

سلك أو كابل فينيل مغلف (سلكان)النوع
2 مليمتر1.25 تقريبًا 0.75مقطع

 ملي500أقصى طول

التركيب11

تثبيت وحدة التحكم11.1

قبل أن تتمكن من تثبيت وحدة التحكم، يتعين عليك تحديد توجيه الأسلاك، وبالتالي،
انزع قطعة من الغلاف الخلفي لوحدة التحكم.

يمكن توجيه الأسلاك من أعلى أو من الخلف أو من اليسار أو من أسفل. انزع
قطعة من الغلاف الخلفي وفقًا لما ورد في الصورة التوضيحية:

a

b

c
توصيل الأسلاك من الأعلىأ
توصيل الأسلاك من الأيسرب
توصيل الأسلاك من الأسفلج

في حالة توجيهك للأسلاك من الخلف، لا يتعين عليك إزالة أي شيء.

لتثبيت وحدة التحكم11.1.1

خذ البراغي والسدادات من حقيبة الملحقات.1

ثبت الغلاف الخلفي على سطح مستو.2

ملاحظة

يجب الحرص على عدم تشويه الغلاف الخلفي من خلال الإفراط في
الضغط على براغي التثبيت.

توصيل الأسلاك الكهربائية11.2

ملاحظة

لم يتم إدخال الأسلاك المخصصة للتوصيل.

ملاحظة

عند توزيع الأسلاك قم بإبعاد شبكة الأسلاك عن أسلاك إمدادات الطاقة
من أجل تجنب تلقي ضوضاء كهربائية (ضوضاء خارجية).

توصيل الأسلاك الكهربائية11.2.1

.P1/P2 بطرفي الوحدة الداخلية P1/P2قم بتوصيل طرفي وحدة التحكم 

من الأعلى

P1P2

من الخلف

P1P2

من الأيسر

P1P2
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من الأسفل

P1P2

إغلاق وحدة التحكم11.3

تنبيه

تجنب مطلقًا لمس الأجزاء الداخلية لوحدة التحكم.

تنبيه

عند إغلاق وحدة التحكم، يجب الحرص على عدم الضغط بشدة على
الأسلاك.

ملاحظة

لمنع حدوث تلف تأكد من أن الجزء الأمامي من وحدة التحكم يتم تثبيته
في الغلاف الخلفي بشكل آمن.

لإغلاق وحدة التحكم11.3.1

انقر فوق مقدمة وحدة التحكم داخل العلبة الخلفية.1

1

2

بدء تشغيل النظام12

تستمد و حدة التحكم طاقتها من الوحدة الداخلية. وهي تبدأ بمجرد توصيلها. لكي
تكون وحدة التحكم قابلة للتشغيل، تأكد أن الوحدة الداخلية متصلة بالكهرباء.

بمجرد تشغيل وحدة التحكم، فإنها تبدأ التشغيل تلقائيًا. إذا كانت تلك الوحدة هي
وحدة التحكم الأولى والوحيدة التي تتصل بالوحدة الداخلية، فإنها يتم تعيينها تلقائيًا

كوحدة تحكم رئيسية. عند الرغبة في تعيين وحدة تحكم ثانوية كوحدة تحكم
 لضبط وحدة12.1"تابعة، يلزم القيام بإجراء يدوي. لمعرفة التعليمات، الق نظر على 

.9التحكم كوحدة ثانوية" في الصفحة رقم 

لضبط وحدة التحكم كوحدة ثانوية12.1

تتصل وحدة تحكم رئيسية بالفعل بالوحدة الداخلية.المتطلب الأساسي: 

قم بتوصيل وحدة تحكم ثانوية.1

تبدأ تلك الوحدة التشغيل تلقائيًا.النتيجة: 

 على الشاشة.U8 أو U5انتظر حتى ظهور الخطأ 2

 واستمر في الضغط حتى فاضغط على U8 أو U5عند ظهور الخطأ 3
" على الشاشة.2يظهر الرقم "

تصبح وحدة التحكم الآن بمثابة كوحدة تابعة.النتيجة: 

الصيانة13

احتياطات السلامة الخاصة بالصيانة13.1

تحذير

قبل تنفيذ أي أنشطة صيانة أو إصلاح، قم بوقف تشغيل النظام مع
وحدة تحكم، وإيقاف قاطع دائرة مصدر الطاقة الكهربية. العواقب

 حدوث صدمات كهربائية أو إصابة.التبعات الممكنة: المحتملة 

ملاحظة

لتنظيف وحدة التحكم، لا تستخدم المذيبات العضوية مثل .مخففات
التلف أو الصدمات الكهربائية أوالتبعات الممكنة: الطلاء (التينر). 

الحرائق.

تحذير

العواقبالتبعات الممكنة: تجنب غسل وحدة التحكم عن بعد. 
المحتملة: تسرب كهربائي، أو حدوث صدمة كهربائية، أو حريق.

معلومات

إذا تعذرت إزالة الأتربة التي تتراكم على السطح بسهولة أثناء تنظيف
وحدة التحكم، فقم بنقع قطعة القماشة المستخدمة في التنظيف في

سائل مطهر متعادل مخفف بالماء، واعصر قطعة القماش بقوة، ثم قم
بتنظيف السطح. بعد ذلك، امسح السطح لتجفيفه باستخدام قطعة

قماش جافة.

لتنطيف وحدة التحكم13.2

امسح الشاشة وأجزاء السطح الأخرى من وحدة التحكم باستخدام قطعة1
قماش جافة.

 (وقت تنظيفTime to clean filterمؤشر 13.3

الفلتر)

عندما يتسخ فلتر الوحدة الداخلية، ويلزم عندها تنظيفه، فإن وحدة التحكم تشير
 في الركن الأيسر العلوي من الشاشة الرئيسية،إلى ذلك من خلال عرض 

وتواجهك بعبارة "حان الوقت لتنظيف الفلتر" وذلك بمجرد محاولتك للدخول إلى
القائمة الرئيسية من خلال الشاشة الرئيسية.

 (وقت تنظيفTime to clean filterلإزالة مؤشر 13.3.1

الفلتر)

عند محاولة الدخول إلى القائمة الرئيسية من الشاشة الرئيسية،المتطلب الأساسي: 
 (وقت تنظيف الفلتر).Time to clean filterسوف يظهر لك شاشة 

نظف فلتر الهواء.1

 (وقت تنظيف الفلتر).Time to clean filter لإزالة مؤشر اضغط 2
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