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k bezdrotovej sieti LAN Navod na instalaciu
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Domovska stranka: EleReElsl=Nlelo-Xewy E E

@ Podrobnosti tykajlice sa Specifikacii, metdd nastavenia,
najcastejSich otazok, kopiu originalu vyhlasenia o zhode
a najnovsiu verziu tohto navodu najdete na vysSie E
uvedenej domovskej stranke. .

P
@ Spolo¢nost Daikin Industries Czech Republic s.r.0. vyhlasuje, Ze typ )

radiového zariadenia BRP069B41 spifia poZiadavky smernice 2014/53/EU
a S.1. 2017/1206: Radio Equipment Regulations 2017.

Prislusenstvo

Skontrolujte, ¢i ste v baliku dostali aj nasledujuce prislusenstvo.

BRP069B41

(A) Adaptér (B) Navod
na pripojenie na instalaciu
k bezdrétovej
sieti LAN
Pmamary
.-
o
BRP069B42
(A) Adaptér (B) Navod (C) Drziak (D) Zvazok kablov | (E) Kablova spona
ha pripojenie na instalaciu so zakladriou
k bezdrétovej
sieti LAN =T O
P |
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Prislusenstvo

BRP069B43
(A) Adaptér (B) Navod (C) Drziak (D) Zvazok kablov | (E) Kablova spona
na pripojenie na indtalaciu so zakladriou
k bezdrdtovej —— O
sieti LAN A \l:l_/
Vimara
- [
e
T
o 1 : o
o e
(F) Rozvodna skrifa| (G) Karta PCB
BRP069B44
(A) Adaptér (B) Navod (C) Drziak (D) Zvazok kablov | (E) Kablova spona
na pripojenie na instalaciu so0 zakladriou
k bezdrbtovej [@)
sieti LAN A 7
o ]
e 1
o a—

BRP069B45
(A) Adaptér
na pripojenie
k bezdrétovej
sieti LAN

[

oﬁll_lﬂvw

(B) Navod
na instalaciu

(D) Zvazok kablov
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Bezpecnostne,opatrenia

@ Origindlny navod je v angli¢tine. Ostatné jazyky su preklady
originalneho navodu.

@ V nasledujucej ¢asti najdete vyznam piktogramov pouzivanych
v tejto dokumentacii.

Po dokonceni inStalacie odovzdajte tento navod na instalaciu zakaznikovi.

@ Pri spusteni skuSobnej prevadzky klimatizacie sa riadte
pokynmi uvedenymi v navode na inStalaciu klimatizacie.

Ochranu zariadeni oznaéenych tymto symbolom
|:| zaru€uje dvojita izolacia a nevyzaduje sa zabezpecené
pripojenie (uzemnenie).

® Zakazané 0 Riadte sa
pokynmi
: Situacie, ktoré by mohli spésobit’

A Va rova n Ie Uumrtie alebo vazne zranenie.
~N

(" Pri inétalacii
M O indtalaciu poZiadajte predajcu alebo technika.
(Mbze dojst k zasahu elektrickym pradom alebo poziaru.)
B Pri inStalacii vzdy pouZivajte prislusné prislusenstvo a $pecifikované
sucasti. Dbajte na dodrziavanie pokynov uvedenych v tomto
navode na instalaciu.
(Mbze dojst k padu jednotky, zasahu elektrickym prudom alebo poziaru.)

M Elektricka inStalacia by sa mala vykonat v sulade s navodom na
intalaciu a narodnymi pravidlami zapajania elektrickych rozvodov
alebo kédexom postupov.

W Pri in3talacii vzdy vypnite zdroj napajania.

(Dotknutie sa elektrickych sugasti méze sposobit zasah elektrickym
pridom.) Hlavny vypina¢ instalacie sa nachadza na vonkajsej
jednotke. Vypnutim hlavného vypinaca vypnite elektrické napajanie.

- J
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Bezpecnostne,opatrenia

. Situacie, ktoré by mohli spésobit’
A Va rova n |e Umrtie alebo vazne zranenie.

Pri pouzivani:
W Jednotku nedemontuijte, neupravuijte ani neopravuijte.
(MbZze dojst k poziaru, zasahu elektrickym pruadom alebo zraneniu.)
H S tymto produktom nepracujte s mokrymi rukami.
(Mbze dojst k zasahu elektrickym prudom alebo poziaru.)

B Zabrante tomu, aby sa produkt namocil. Nepouzivajte ho pri
kupani & podobnych aktivitach, pri ktorych sa pouziva voda.
(Mbze dojst k zasahu elektrickym prudom alebo poziaru.)

H Tento produkt nepouzivajte v blizkosti zdravotnickych
pristrojov i 0séb pouzivajucich kardiostimulator alebo
defibrilator. Tento produkt méze spdsobit Zivot
ohrozujucu elektromagneticku interferenciu.

l Nepouzivajte tento produkt v blizkosti zariadeni s automatickym
ovladanim, ako su napriklad automatické dvere Ci poZiarny systém.
(M6ze dojst k nehodam z dévodu chybného fungovania
tychto zariadeni.)

prehrieva alebo sa z nej dymi, ihned' ju odpojte zo zasuvky.
(Mbze dojst k poziaru €i poruche.)
@ Poziadajte predajcu o kontrolu.

B Ak klimatizacia spadla alebo ma poskodeny kryt,
odpojte ju zo zasuvky.
(Mbze dojst k poziaru ¢i zasahu elektrickym pradom.)

€ Poziadajte predajcu o kontrolu.

- )

0 B Ak z klimatizacie vychadza zvlastny zapach alebo zvuk, ak sa
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Bezpecnostne,opatrenia

. Situacie, ktoré by mohli spésobit

A U pozorner“e poskodenie zariadenia alebo

zranenie osob.

( Pri in&talacii: )

B Produkt neinstalujte na miestach, na ktorych méze dojst
k Uniku horlavého plynu.

(Mbze dojst k poziaru.)

M Pri odpdjani drzte pripajaci kabel za konektor.

(V opacnom pripade méze dojst k poziaru alebo zasahu
elektrickym pradom.)

Pri pouzivani:

W Produkt nepouzivajte na miestach, na ktorych k nemu
mozu ziskat pristup malé deti.

(Méze ddjst k zraneniam.)

. J

W Tento produkt nepouzivajte v blizkosti mikrovinnej rury.
(M6ze ovplyvnit komunikaciu s bezdrotovou sietou LAN.)
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RPoeziadavkynaslikvidaciu,odpadu
e

\

l Vas vyrobok je oznageny tymto symbolom. Tento symbol
znamena, zZe elektrické a elektronické produkty nie je mozné
likvidovat' s netriedenym odpadom z domé&cnosti.

B Systém sa nepokusajte demontovat sami. Demontaz produktu
a ostatnych stcasti zariadenia mdze vykonavat len kvalifikovany
inStalatér a musia prebiehat v sulade s prisluSnymi miestnymi
a narodnymi predpismi.

B Produkt a odpad je nutné likvidovat v Specialnych zariadeniach
na spracovanie odpadu, ¢im je mozné dosiahnut ich opatovné
vyuZitie, recyklaciu a obnovu.

B Zabezpecenim spravnej likvidacie pomdzete zabranit pripadnym
negativnym vplyvom na Zivotné prostredie a ludské zdravie.
Preto sa spojte s instalatérom alebo miestnym uradom, kde

\ mozete ziskat viac informacii.

/

Hlavhneé,sucasti

Adaptér na pripojenie k bezdrétove;j sieti LAN
s R
4R kan]

Tlacidlo SETUP
Pouziva sa pri

RUN pripojeni k smerovacu
(pristupovy bod
bezdrétovej siete LAN).

Indikator RUN

(oranzovy) svieti
pri pripojeni L
k smerovacu

(pristupovy SETUP

bpd bezdrétovej Stladenim

siete LAN). — a podrzanim tlacidla
— MODE sa prepinaju

Indikator AP POWER rezimy (RUN/AP).

(2Ity) svieti pri O *

priamom pripojeni — —

k smartfonu. Stlacenim tlacidla

POWER sa ZAPINA
alebo VYPINA
adaptér siete WLAN
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Hlavné.sucasti

Frekvenc¢ny rozsah: 2400 MHz—-2483,5 MHz

Radiovy protokol: IEEE 802.11b/g/n

Kanal RF: 1-11

Vystupny vykon: 0 dBm~18 dBm

ERP: 17 dBm (11b)/13 dBm (11g)/12 dBm (11n)

Elektrické napajanie: DC 14 V/100 mA
Kanal RF: radiofrekvencny kanal

ERP: G¢inne vyzarovany vykon

Kompatibilné vnutorné jednotky

Dalsie podrobnosti o intal4cii adaptéra bezdrotovej siete LAN
a kompatibilnych jednotiek najdete na lokalite
app.daikineurope.com.
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I nétaléCla InStalacia

Pri inStalacii vzdy vypnite zdroj napajania.
(Dotknutie sa elektrickych sti¢asti moze

A Va rovan |e sposobit zasah elektrickym pridom.)

Hlavny vypinag inStalacie sa nachadza
na vonkajSej jednotke.

Vyber miesta instalacie
Adaptér siete WLAN by sa mal nachadzat na mieste
splfiajucom nasledujuce poziadavky:
B Adaptér nie je vystaveny priamemu slne¢nému Ziareniu.
H Adaptér sa nachadza mimo zdroja tepla alebo pary.

B V blizkosti sa nenachadza Ziadny zdroj vyparov strojového
oleja (mdzu skratit' Zivotnost vnutornej jednotky).

B Adaptér sa nachadza minimalne 1 meter od televizora ¢i radia
(jednotka méze spdsobovat ruSenie obrazu alebo zvuku).

B Vzdialenost medzi vnutornou jednotkou a adaptérom
siete WLAN urcuje dizka kabla adaptéra siete WLAN.

ZlozZenie krytu adaptéra (vrchny).

Zlozte vrchny kryt adaptéra bezdrétovej siete LAN.

Doska ploSnych spojov
adaptéra na pripojenie
k bezdrbtovej sieti LAN

Kryt adaptéra (spodny)
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I nétaléCla InStalacia

Pripevnenie pripajacieho kabla k produktu
Pripojte konektor pripajacieho kabla (biely).

4 Upevnite pripajaci kdbel do zarezu v kryte adaptéra (spodnom).

Pripojte konektor k rovnakej farbe.

I Konektor (biely)

Upevnite pripajaci kabel a zaistite,
aby nan nepdsobila vonkajsia sila.
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I nétaléCla InStalacia

Vratenie krytu adaptéra na pévodné miesto
Zaistite hornu ¢ast vrchného

krytu do spony v hornej asti A
spodného krytu a zatlacenim
skrinku zatvorte.

7 ~
RSy Spona na /éLpana na
[ RUN hornej éasti hornej ¢asti
p AP krytu adaptéra krytu adaptéra
- (spodného) (vrchného)
MODE
POWER Skontrolujte,
¢i je pripajaci
kabel bezpecne
X ) upevneny.

Vrchny kryt adaptéra pripevnite 2 skrutkami zo supravy prisludenstva.

0&
~N
>
P>

as>
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I nétaIéC|a Instalacia

Instalacia adaptéra bezdrétovej siete LAN
BRP069B41/B45
Adaptér siete WLAN nainstalujte dovnutra vnatornej jednotky.
Dalsie podrobnosti o intal4cii adaptéra siete WLAN vo vagom modeli
najdete na lokalite app.daikineurope.com.

BRP069B42/B43/B44
Adaptér siete WLAN nainstalujte zvonka vnutornej jednotky.
Nainstalovat ho mbzete sp6sobom A alebo B.

ETYPA

Adaptér siete WLAN je na stene/povrchu pripevneny skrutkami.
V tomto pripade nemusite drziak pripeviiovat obojstrannou
paskou zo supravy prisluSenstva.

1. Drziak adaptéra siete WLAN pripevnite na stenu/povrch
2 skrutkami zo supravy prisluSenstva.

2. Adaptér siete WLAN pripevnite zasunutim do drziaka.

Dalsie podrobnosti o intalacii adaptéra siete WLAN vo vasom modeli
najdete na lokalite app.daikineurope.com.

-

Otvory na skrutky <

Drziak

=t

(1
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I nétaléCla InStalacia

ETYPB

Adaptér siete WLAN je na stene/povrchu pripevneny obojstrannou
paskou. V tomto pripade nemusite drziak pripeviiovat skrutkami
z0 sUpravy prisluSenstva.

1. Obojstrannu pasku zo supravy prisluSenstva pripevnite
na zadnu stranu drziaka, ako je zobrazené nizSie.

2. Drziak adaptéra siete WLAN pripevnite na stenu/povrch
obojstrannou paskou.

3. Skontrolujte, ¢i je drziak na stene/povrchu pripevneny
dostato¢ne pevne, aby udrzal adaptér siete WLAN.

4. Adaptér siete WLAN pripevnite zasunutim do drziaka.

POZNAMKA
Pred pripevnenim drziaka adaptéra siete WLAN obojstrannou
paskou musite stenu/povrch vycistit a odmastit.

Dalsie podrobnosti o instal4cii adaptéra siete WLAN vo vagom modeli
néajdete na lokalite app.daikineurope.com

Obojstranna paska

Drziak

Slovencina 12



Instalacia

E Kontrola funk&nosti

Zapnite elektrické napajanie a skontrolujte, i blika dioda [RUN] produktu.

Ve

/ RUN

@ Pri zapinani napéjania
vzdy pripevnite kryt
adaptéra (vrchny).
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Nastavenia
pripojenia

Konfiguracia

Zakaznik je zodpovedny za nasledujuce skuto¢nosti.

o Smartfon alebo tablet

(Informacie o minimalnej podporovane;j verzii systémov Android
a iOS najdete na adrese app.daikineurope.com.)

o Internetova linka a komunikacéné zariadenie
(modem/smerovac alebo podobné zariadenie)

o Pristupovy bod bezdrbtovej siete LAN
o [Aplikacia ONECTA] (bezplatne)
InStalacia Aplikacia ONECTA

Telefény so systémom Android Zariadenia iPhone
(1) Otvorte obchod [Google Play]. | (1) Otvorte obchod [App Store].
(2) Vyhladajte [Aplikacia ONECTA]. | (2) Vyhladajte [Aplikacia ONECTA].

(3) Postupuijte podla pokynov (3) Postupujte podla pokynov
na instalaciu na obrazovke. na instalaciu na obrazovke.
Na stranke

app.daikineurope.com
najdete podrobné pokyny na instalaciu.
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Odstranoyvanie problemoy.

Nasledujuca tabulka obsahuje struény popis rieSenia problémov alebo
nejasnosti pri inStalacii produktu alebo tprave nastaveni pripojenia.
DalSie podrobnosti najdete v €asti najcastejSich otazok na domovskej

stranke.

V tejto situacii

Ziadna z diod
LED nesvieti

Vysvetlenie a kontrola

— Skuste jednotku ovladat pomocou
infraterveného signalu z dialkového
ovladaca.

— Vypnite klimatizaciu a restartujte ju.

— Skontrolujte, €i nie su diédy
LED v aplikacii deaktivované.

— Skontrolujte instalaciu.

Adaptér siete WLAN
sa po konfiguracii
nezobrazuje na
obrazovke prehladu
jednotky (obrazovka
"Domov").

— Skontrolujte, ¢i je zapnuté napajanie.

— Skontrolujte, &i svieti didda
LED rezimu RUN.

— Ak svieti dioda LED rezimu AP, na
dve sekundy stlacte tlacidlo MODE
a prepnite na rezim RUN.

— Ak diéda LED rezimu RUN blika,
skuste adaptér siete WLAN
pripojit k bezdrétovej sieti.
Skontrolujte, ¢i je adaptér siete
WLAN dostato¢ne blizko pri
smerovaci (pristupovom bode
bezdrétovej siete LAN).

— Ak diéda LED rezimu RUN
svieti, skontrolujte, ¢i je smartfén
alebo tablet pripojeny k rovnake;j
bezdrotovej sieti LAN ako adaptér
siete WLAN.
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Odstranoyvanie problémoy.

V tejto situacii

Vysvetlenie a kontrola

Pri pokuse o priame
pripojenie k adaptéru
siete WLAN (rezim AP)
nie je adaptér viditelny
v zozname dostupnych
sieti Wi-Fi v telefone/
tablete.

— Ak diéda LED rezimu AP nesvieti,
na 2 sekundy stlacte tlacidlo
"Mode" a prepnite na rezim AP.

— Ak diéda LED rezimu AP blika,
pockajte, kym nebude svietit’

(trva to priblizne 1 mindtu). Adaptér
siete WLAN sa eSte spusta.

— Ak diéda LED rezimu AP svieti,
stlatenim tlacidla MODE na dve
sekundy prepnite na rezim RUN.
Teraz stlaCenim a podrzanim tlacidla
MODE na dve sekundy prepnite
znova do rezimu AP. Zmeni sa
tak bezdrétovy kanal, ktory
vyuziva adaptér siete WLAN.

V pripade potreby postup zopakuijte.

Ziadne z uvedenych
rieSeni nepomohlo

— Pozrite si Cast NajCastejSie otazky
na stranke
app.daikineurope.com
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