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Vmesnik za prikljucitev Priroénik za montazo

v brezZi¢no omrezje LAN
<BRP069B41>

[DleInF=Te RSN - [a M pp . daikineurope.com E E

@ Za podrobne tehni¢ne podatke, nacine nastavitve, pogosta
vprasanja, kopijo originalne izjave o skladnosti in najnovej$o
razli¢ico tega priro¢nika obi$¢ite zgornjo spletno stran. E

Vs

@ Podjetje Daikin Industries Czech Republic s.r.o. izjavlja, da je
radijska oprema tipa BRP069B41 skladna z Direktivo 2014/53/EU
in S.1. 2017/1206: Radio Equipment Regulations 2017.

Preverite, ali je naslednja oprema priloZzena v paketu.

BRP069B41

(A) Vmesnik (B) Priroénik
za prikljucitev za montazo
v brezzi¢no

omrezje LAN
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BRP069B42

(A) Vmesnik (B) Priroénik (C) Drzalo (D) Kabelski (E) Kabelska vezica
v za montazo prikljucek s podnozjem

za prikljudite!
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v brezzi¢no
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Oprema

BRP069B43
(A) Vmesnik (B) Priro¢nik (C) Drzalo (D) Kabelski (E) Kabelska vezica
za prikljucitev za montaZo priklju¢ek s podnozjem
v brezzi¢no
omreZje LAN —— \g_/
—
" [
e 1
g g =
o = o
u
(F) Stikalna omarica | (G) Tiskano vezje
T E
BRP069B44
(A) Vmesnik (B) Priro¢nik (C) Drzalo (D) Kabelski (E) Kabelska vezica
za prikljucitev za montazo prikljugek s podnoZjem
v brezzi¢no
omrezje LAN ( =) O
: |
E,
H g O
°

v brezzi¢no

omrezje LAN

Vs

| JLRE
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BRP069B4
(A) Vmesnik (B) Priro¢nik (D) Kabelski
za prikljucitev za montaZo prikljusek
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Napotki.zavarnost

@ Izvorni jezik teh navodil je angle$¢ina. Navodila v drugih jezikih
so prevodi navodil v izvornem jeziku.

@ V nadaljevanju so opisani pomeni simbolov, ki se uporabljajo
v tej dokumentaciji.

Po zaklju€eni namestitvi izro€ite ta priroCnik za montaZo stranki.

@ Testni zagon klimatske naprave lahko opravite s pomocjo
navodil v priroéniku za montazo klimatske naprave.

|:| Zascita naprav, oznacenih s tem simbolom, je zagotovljena
z dvojno izolacijo in varnostna prikljucitev na ozemljitev ni potrebna.

® Ni dovoljeno 0 Sledite navodilom

Oznaduje situacije, ki lahko

A OpOZO rilo povzrotio smrt in hude

telesne poskodbe.

/Pri namestitvi:

H Namestitev naj opravi vas trgovec ali serviser.
(V nasprotnem lahko pride do elektricnega udara ali pozara.)

B Za namestitev vedno uporabite opredeljeno opremo in dele.
Obvezno upostevajte navodila v tem priro€niku za montazo.
(V nasprotnem lahko enota pade in pride lahko do elektricnega
udara ali pozara.)

M Elektricna dela morajo biti izvedena v skladu s priro&nikom
za namestitev in nacionalnimi pravilniki oziroma predpisi
stroke za elektricno oziCenje.

H Pred namestitvijo vedno izklopite napajanje.

(Dotikanje elektri¢nih delov lahko povzroéi elektri¢ni udar.)
Glavno stikalo sistema je na zunanji enoti. Izklopite glavno
stikalo, da izklopite napajanje.

. J
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Napotki.zavarnost

Oznaduje situacije, ki lahko

A OpOZOr"O povzrogijo smrt in hude

telesne poskodbe.

O

( Pri uporabi:

B Ne razstavljajte, ne spreminjajte in ne popravljajte.
(V nasprotnem lahko pride do elektricnega udara
ali telesnih poskodb.)

B Z mokrimi rokami ne delajte z izdelkom.
(V nasprotnem lahko pride do elektricnega udara ali pozara.)

W Pazite, da se izdelek ne zmo¢i, in ga ne uporabljajte med
kopanjem ali podobnimi opravili, pri katerih uporabljate vodo.
(V nasprotnem lahko pride do elektricnega udara ali pozara.)

M 1zdelka ne uporabljajte v blizini medicinske opreme ali oseb,
ki uporabljajo sréni spodbujevalnik ali defibrilator. 1zdelek
lahko povzro¢i smrtno nevarne elektromagnetne motnje.

H Izdelka ne uporabljajte v blizini opreme s samodejnim
nadzorom, kot so samodejna vrata ali protipozarni alarm.
(V nasprotnem lahko pride do nepravilnega delovanja opreme.)

o

-

M Ce zaznate neobicajen vonj ali zvok, pregrevanje ali dim,
takoj odklopite napajalni vti¢ klimatske naprave.
(V nasprotnem lahko pride do pozara ali okvare.)

€ S svojim dobaviteliem se dogovorite za pregled.

M Ce izdelek pade ali se poskoduije, odklopite napajalni
vti€ klimatske naprave.
(V nasprotnem lahko pride do pozara ali elektricnega udara.)

4 S svojim dobaviteliem se dogovorite za pregled. /
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Napotki.zavarnost

Oznaduje situacije, ki lahko povzrocijo
A Pozor poskodbe oziroma telesne poskodbe.

/Pri namestitvi: A

M Izdelka ne namescajte na mestih, na katerih se lahko
nabira vnetljiv plin.

(V nasprotnem lahko pride do pozara.)

M Pri odklapljanju povezovalnega kabla drzite konektor.
(V nasprotnem lahko pride do pozara ali elekiricnega udara.)

Pri uporabi:

H Ne uporabljajte tam, kjer je omogocen dostop
majhnim otrokom.

(V nasprotnem lahko pride do telesnih poskodb.)

- J

B Izdelka ne uporabljajte poleg mikrovalovne pecice.
(Slednja lahko ovira komunikacije v brezziénem omrezju LAN.)
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Odstranitevsenoete
E

W Vas izdelek je oznagen s tem simbolom. Simbol pomeni,
da elektricnih in elektronskih izdelkov ne smete odvreci
med nerazvr§€ene gospodinjske odpadke.

- H Sistema nikar ne poskuSajte razstaviti sami: razstavljanje
izdelka in drugih delov mora izvesti kvalificiran monter
v skladu z veljavno lokalno in nacionalno zakonodajo.

H Izdelek in odpadne dele je treba v posebnem obratu za
obdelavo predelati za ponovno uporabo, recikliranje in
obnovitev.

B Z zagotavljanjem pravilnega odstranjevanja boste
pripomogli k prepre€evanju moznih negativnih u¢inkov
na okolje in zdravje ljudi. Za ve¢ informacij stopite v stik
z monterjem ali lokalnimi organi.

I\ J
Glavnissestavnizdeli

Vmesnik za prikljuCitev v brezzi¢no omrezje LAN

s R
Gumb SETUP

Lucka RUN (oranzna) V Uporabite pri
sveti med L] vzpostavljanju povezave
vzpostavljanjem o z usmerjevalnikom
povezave (dostopna tocka
z usmerjevalnikom sETup brezziénega omreZja LAN).
(dostopna tocka
gﬁfgz'fgiiam wove Gumb MODE

: I preklaplja med
Lo AP POWER nacini (RUN/AP),
(rumena) sveti, O ° o e pritisnien.
ko je vzpostavljena
neposredna povezava Gump P.O.WER.
s pametnim telefonom. S > vklopi ali izklopi

vmesnik WLAN,
ko ga pritisnete
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Glavni-sestavni-deli

Frekvenc¢ni obseg: 2400 MHz-2483,5 MHz

Radijski protokol: IEEE 802.11b/g/n

RF kanal: 1-11

Izhodna mo¢: 0 dBm~18 dBm

ERP: 17 dBm (11b)/13 dBm (11g)/12 dBm (11n)
Napajanje: DC 14 V/100 mA

RF kanal: radiofrekven¢ni kanal
ERP: efektivha oddana mo¢

Upostevne notranje enote

Za podrobnosti o namestitvi vmesnika za brezzi¢no omrezje LAN
v svoj model obi$¢ite app.daikineurope.com.
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MontaZa Montazna

dela

Pred namestitvijo vedno izklopite
napajanje. (Dotikanje elektri¢nih

A OpOZO”IO delov lahko povzrodi elektriéni

udar.) Glavno stikalo sistema
je na zunanji enoti.

Izbira mesta namestitve

Vmesnik WLAN mora biti postavljen na mesto, na katerem:
B Vmesnik ni izpostavljen neposredni son¢ni svetlobi.

B Vmesnik je odmaknjen od vira toplote ali pare.

Ml Ni vira hlapov strojnega olja (saj to lahko skraj$a Zivljenjsko dobo
notranje enote).

B Vmesnik je najmanj 1 m oddaljen od televizorja ali radia
(enota lahko povzro€a motnje v sliki ali zvoku).

M Razdalja med notranjo enoto in vmesnikom WLAN je najve¢
dolZina kabla WLAN.

Odstranite ohiSje vmesnika (zgornji del).

Odstranite zgornji del ohi§ja vmesnika za brezzi¢no omrezje LAN.

Tiskano vezje
vmesnika za prikljucitev
v brezzZi¢no omrezje LAN
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MontaZa Montazna

dela

PrikljuCite povezovalni kabel na izdelek.

Prikljucite konektor povezovalnega kabla (beli).

@ Pritrdite povezovalni kabel v zarezo v ohisju vmesnika (spodnji del).

Prikljucite ga na konektor enake barve.

Konektor (bel)

Pritrdite povezovalni kabel in preprecite
prenos zunanjih sil na kabel.
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MontaZa Montazna

dela

Vrnite ohiSje vmesnika v prvotno stanje.
Vpnite vrh zgornjega dela ohisja

v spono na vrhu spodnjega A
dela ohi§ja in pritisnite, —

da se Skatla zapre.

7~ ~
VA Vrhnja spona Vrﬁnja spona
[ RUN ohigja vmesnika ohigja vmesnika
p AP (spodniji del) (zgorniji del)
SETUP
[MODE
POWER Preverite, ali je
povezovalni kabel
varno pritrjen.
& J

Z 2 vijakoma iz kompleta pribora pritrdite zgornji del ohiSja vmesnika.

0&
~N
>
P>

as>
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MontaZa Montazna

dela

Montaza vmesnika za brezzi¢no omrezje LAN
BRP069B41/B45
Montirajte vmesnik WLAN v notranjo enoto. Za podrobnosti
o namestitvi vmesnika WLAN v svoj model obis¢ite
app.daikineurope.com.

BRP069B42/B43/B44
Montirajte vmesnik WLAN izven notranje enote.
Mozna sta dva nacina montaze, Ain B.

ETIPA

Vmesnik WLAN se na steno/povrsino pritrdi z vijaki. V tem primeru za
pritrditev drzala niso potrebni dvostranski trakovi iz kompleta pribora.

1. Z 2 vijakoma iz kompleta pribora pritrdite drzalo WLAN na steno/povrsino.

2. Potisnite vmesnik WLAN v drzalo, da ga pritrdite.

Za podrobnosti o namestitvi vmesnika WLAN v svoj model
obisc¢ite app.daikineurope.com.

Y mAmmy

Odprtine za vijake <ﬂ
o]
Drzalo ———
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MontaZa Montazna

dela

ETIPB

Vmesnik WLAN se na steno/povrsino pritrdi z dvostranskimi trakovi.
V tem primeru za pritrditev drzala niso potrebni vijaki iz kompleta pribora.

1. Pritrdite dvostranske trakove v kompletu pribora na zadnjo stran
drzala, kot je prikazano spodaj.

2. Pritrdite drzalo vmesnika WLAN na steno/povrsino
z dvostranskimi trakovi.

3. Poskrbite, da je drzalo dovolj dobro pritrieno na steno/povrsino,
da bo preneslo tezo vmesnika WLAN.

4. Potisnite vmesnik WLAN v drzZalo, da ga pritrdite.

OPOMBA
Steno/povrsino je treba ogistiti in razmastiti, preden pritrdite
vmesnik WLAN z dvostranskimi trakovi.

Za podrobnosti o namestitvi vmesnika WLAN v svoj model
obiscite app.daikineurope.com

Dvostranski trak

Drzalo
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Mentaza

E Preverjanje delovanja
Vklopite napajanje in preverite, ali lu¢ka [RUN] na izdelku utripa.

Ve

/ RUN

@ Pred vklopom
napajanja vedno
pritrdite ohisje
(zgornji del) vmesnika.
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Koenfiguracija o

povezave

Stranka mora zagotoviti naslednje:

o Pametni telefon ali tabli¢ni racunalnik
(Katera minimalna razli¢ica sistema Android ali iOS je podprta,
preverite na naslovu app.daikineurope.com.)

o Internetna povezava in komunikacijska naprava
(modem/usmerjevalnik ali podobna naprava)

o Dostopna to¢ka brezzi€nega omrezja LAN
o [Aplikacija ONECTA] (brezplacno)
Nacin namestitve programa Aplikacija ONECTA

Pri telefonih z operacijskim Pri napravah iPhone

sistemom Android (1) Odprite [App Store].

(1) Odprite [Google Play]. (2) Poiscite [Aplikacija ONECTA].

(2) Poiscite [Aplikacija ONECTA]. (3) Za namestitev upostevajte

(3) Za namestitev upostevajte navodila na zaslonu.
navodila na zaslonu.

Na naslovu
app.daikineurope.com

S0 na voljo podrobna navodila.
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Odpravljanje.tezav.

V naslednji preglednici so navedeni kratki opisi, kako ravnati pri odpravljanju
tezav ali nejasnostih pri names¢anju izdelka ali pripravi nastavitev

za vzpostavljanje povezave.

Za ve€ podrobnosti glejte pogosta vprasanja na domaci strani.

Ce se zgodi naslednje Razlaga in opis,

kaj je treba preveriti

Noben LED-indikator — Poskusite upravljati enoto z
infrardecim daljinskim upravljalnikom.
— |zklopite klimatsko napravo
in jo znova zazZenite.
— Prepricajte se, da LED-indikatoriji
v sistemu niso onemogoceni.
— Preverite namestitev

Vmesnik za prikljuitev | — Preverite, ali je napajanje vklopljeno.

v brezZi€no omrezje — Preverite, ali LED-indikator RUN sveti.
WLAN po konfiguraciji — Ce LED-indikator AP sveti, za dve
vmesnika WLAN ni sekundi pritisnite gumb MODE,
viden na zaslonu da preklopite v nacin RUN.

s pregledom enote — Ce LED-indikator RUN utripa,
("Zacetni" zaslon). poskusite znova prikljuciti vmesnik

WLAN na brezZi¢no omreZje.
Prepricajte se, da je vmesnik
WLAN dovolj blizu usmerjevalniku
(dostopna tocka brezzi¢nega
omrezja LAN).

— Ce LED-indikator RUN sveti, preverite,
ali je pametni telefon ali tabli¢ni
racunalnik vzpostavil povezavo
z istim brezziénim omrezjem
LAN kot usmerjevalnik za WLAN.
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Odpravljanje.tezav.

Ce se zgodi naslednje Razlaga in opis,

kaj je treba preveriti

Ko poskusite vzpostaviti | — Ce LED-indikator AP sveti,

neposredno povezavo za 2 sekundi pritisnite gumb

z vmesnikom (nacin AP), "Mode", da preklopite v nacin AP.
vmesnik WLAN ni viden |— Ce LED-indikator AP utripa,

v seznamu razpolozZljivih pocakajte (priblizno 1 minuto),
brezzi¢nih omrezij dokler LED-indikator AP ne sveti.
(Wi-Fi) v telefonu/ Vmesnik WLAN se Se vedno zaganja.

tablicnem ra¢unalniku — Ce LED-indikator AP sveti, za dve
sekundi pritisnite gumb MODE, da
preklopite v na¢in RUN. Znova za
dve sekundi pritisnite gumb MODE,
da preklopite nazaj v nacin AP.

S tem se spremeni brezzi¢ni kanal,
na katerem deluje vmesnik WLAN.
Po potrebi ponovite.

Ni¢ od zgornjega — Glejte pogosta vprasanja na naslovu:
ne deluje app.daikineurope.com
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