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Ana sayfa: ElJReEN N {oel-Xelely

Kurulum Kilavuzu

& Ozellikler, ayar yontemleri, sikga sorulan sorular (FAQ), E
orijinal uygunluk beyaninin kopyasi ve bu kilavuzun en

son sirimu hakkinda ayrintili bilgi icin yukaridaki ana
sayfaya bakin.
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@ Daikin Industries Czech Republic s.r.o., BRP069B41 telsiz ekipman
tirinin 2014/53/EU sayili Direktife uygun oldugunu beyan eder ve
S.1. 2017/1206: Radio Equipment Regulations 2017.

Aksesuarlarn

BRP069B41
(A) Kablosuz (B) Montaj kilavuzu
LAN baglanti

Uriintiniizle birlikte asagidaki aksesuarlarin eksiksiz sekilde verildigini kontrol edin.
adaptori
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BRP069B42
(A) Kablosuz LAN | (B) Montaj kilavuzu (C) Tutucu (D) Kablo demeti | (E) Tabanl
baglanti adaptori kablo bagi
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Aksesuarlar

BRP069B43
(A) Kablosuz LAN | (B) Montaj (C) Tutucu (D) Kablo demeti | (E) Tabanl
baglanti adaptorii | kilavuzu kablo bagi
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(F) Anahtar kutusu
BRP069B44
(A) Kablosuz LAN | (B) Montaj (C) Tutucu (D) Kablo demeti | (E) Tabanh
baglanti adaptéri | kilavuzu kablo bagi
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BRP069B45
(A) Kablosuz LAN | (B) Montaj (D) Kablo demeti

baglanti adaptori
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Guvenlik-onlemleri

@ Kilavuzun asli ingilizce metindir. Diger diller asil talimatlarin gevirileridir.
@ Bu kilavuzda kullanilan simgelerin anlamlari agagida agiklanmistir.

Kurulum tamamlandiginda bu kurulum kilavuzunu misteriye teslim edin.

@ Klimada bir test isletmesi gergeklestirmek igin, klima Unitesinin montaj
kilavuzunu takip edin.

Bu simgeyle isaretlenen cihazlarin korunmasi, ¢ift yalitimla
|:| saglanir ve elektrik topraklamasina bir gtivenlik baglantisi
yapilmasina gerek kalmaz.

Talimatlari
® Yasak 0 takip edin

Oliim veya ciddi yaralanmalarla
A U ya r| sonuglanabilecek durumlari

gOsterir.

(Kurulum sirasinda: )

B Kurulumu bayinize veya bir teknisyene yaptirin.
(Elektrik carpmasina veya yangina neden olabilir.)

B Kurulum sirasinda daima gerekli aksesuarlari ve belirtilen
parcalari kullanin. Bu kurulum kilavuzunda verilen
talimatlari takip ettiginizden emin olun.
(Unitenin diigmesine, elektrik carpmasina veya yangina neden olabilir.)

M Elektrik isleri montaj kilavuzu ve ulusal elektrik kablaj
kurallari veya uygulama kurallarina gére yapiimahdir.

M Kurulum sirasinda giicti daima kapali konuma getirin.
(Elektrikli pargalara dokunulmasi elektrik carpmasina neden olabilir.)
Kurulumun ana diigmesi, dis Unite tzerindedir. Gl¢ beslemesini
kesmek icin bu ana diigmeyi kapali konuma getirin.
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Guvenlik-onlemleri

AN

Oliim veya ciddi yaralanmalarla

Uyan sonuglanabilecek durumlari

gosterir.

O

[Kullanlm sirasinda:

B Uniteyi sokmeyin, lizerinde degisiklik yapmayin
veya tamir etmeye calismayin.
(Yangina, elektrik carpmasina veya
yaralanmalara neden olabilir.)

M Elleriniz 1slakken bu urtine dokunmayin.
(Elektrik carpmasina veya yangina neden olabilir.)

W Bu Grinin islanmasina veya banyo veya suyla yapilan
benzeri igler sirasinda kullaniimasina izin vermeyin.
(Elektrik carpmasina veya yangina neden olabilir.)

H Bu UrlinG tibbi cihazlarin yakininda veya kalp piliniz veya
defibrilatoriiniiz varsa kullanmayin. Bu uriin hayati tehlike
yaratacak elektromanyetik karismalara neden olabilir.

W Bu Uriinli otomatik kapilar veya yangin alarmi
ekipmanlari vb. gibi otomatik kontrol edilen
ekipmanlarin yakininda kullanmayin.
(Hatall ekipman davranislari nedeniyle kazalara neden olabilir.)

o

-

B Normal olmayan bir koku veya ses, asiri
1Isinma veya duman hissettiginizde veya
gordugunuzde derhal klimanin figini gekin.
(Yangina veya arizaya neden olabilir.)

@ Bayinizden kontrol etmesini isteyin.

M Uriin diigerse veya gévdesi hasar
gorurse klimanin figini prizden gekin.
(Yangina veya elektrik carpmasina neden olabilir)

@ Bayinizden kontrol etmesini isteyin.
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Guvenlik-onlemleri

. Hasar veya yaralanmalarla
I kaz sonuglanabilecek durumlari

gOsterir.

[Kurulum sirasinda:

B Tutusabilir gaz kagaklarinin meydana
gelebilecegi yerlere monte etmeyin.

(Yangina neden olabilir.)

H Baglanti kablosunu gikartirken konektorden tutun.
(Aksi takdirde, yangin veya elektrik carpmasi meydana gelebilir.)

Kullanim sirasinda:
H Kigik cocuklarin erigebilecekleri yerlerde kullanmayin.
(Yaralanmalara neden olabilir.)

. J

M Bu Urlini mikrodalga firinlarin yakininda kullanmayin.
(Kablosuz LAN iletisimini engelleyebilir.)
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Bertaraf.gereksinimler
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M Klima Grintinlz bu sembolil tagimaktadir. Bu simge,
elektrikli ve elektronik drlnlerin ayrilmamis evsel
atiklarla karistirlmamasi gerektigini gosterir.

B Sistemi kendi kendinize demonte etmeye galismayin:
Urtndn ve diger parcgalarinin demonte edilmesi mutlaka
ilgili yerel ve ulusal mevzuata uygun olarak yetkili bir
montdr tarafindan gergeklestiriimelidir.

M Uriin ve atiklar yeniden kullanim, geri déniistiirme ve
geri kazanim igin 6zel bir isleme tesisinde islenmelidir.

M Dogru sekilde bertaraf edilmesini saglayarak, cevre
ve insan sagligi uzerindeki olasi olumsuz sonuclarin
onlenmesine yardimci olursunuz. Litfen daha fazla
bilgi icin montdr veya yetkili servis ile irtibat kurun.

N
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Anasbilesenler

Kablosuz LAN baglanti adaptoéri

adaptori ACILIR
veya KAPATILIR

I Tlrkce 6

a a SETUP digmesi
Bir modeme
AN
V (Kablosuz LAN
Bir modeme = erisim noktas)
(Kablosuz LAN AP — baglarken kullanin.
o - @@
erisim noktasi)
baglanti yapildiginda —
RE:JQN |r;,lnyb£| o ﬂ MODE digmesi
basil tutuldugunda
t anar. JMODE
(turuncu) yanar - modlar (RUN/AP)
arasinda gegcis
Dogrudan bir akilli POWER yapar.
telefona baglanti 7 °
yapildiginda AP T -
lambas! (sari) yanar. GUC digmesine
\ J basildiginda WLAN



Ana.bilesenler

Frekans araligi: 2400 MHz-2483,5 MHz

Telsiz protokoli: IEEE 802.11b/g/n

RF kanali: 1-11

Cikis glicu: 0 dBm~18 dBm

ERP: 17 dBm (11b) / 13 dBm (11g) / 12 dBm (11n)
Glg beslemesi: DC 14V /100 mA

RF kanali: Radyo frekansi kanali
ERP: Etkin isima gucl

ilgili ig tiniteler

Kablosuz LAN adaptérininmontaji ve ilgili tniteler hakkinda daha fazla bilgi
icin app.daikineurope.com adresini ziyaret edin.
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Montaj

Montaj sirasinda glici daima
kapali konuma getirin. (Elektrikli

U parcalara dokunulmasi elektrik
yarl garpmasina neden olabilir.)
Kurulumun ana dagmesi,
dis Unite Uzerindedir.

Segim ve montaj sahasi
WLAN adaptéri su kosullardaki yerlere kurulmahdir:

B Adaptoriin dogrudan glines 1s1d1 alan bir yerde olmayacagi.
B Adaptériin bir 1s1 veya buhar kaynagina yakin olmayacagi.

B Makine yagdi buhari kaynaginin bulunmadigi
(aksi takdirde i¢ Unitenin 6mri kisalabilir).

B Adaptor televizyon veya radyodan en az 1 m uzaktadir
(Unite resim veya seste arizaya neden olabilir).

M g Unite ile WLAN adaptérii arasindaki mesafe
WLAN kablosunun uzunlugunda olmalidir.

Adaptor muhafazasini (Ust) ¢ikartin.

Kablosuz LAN adaptoriinin Gist muhafazasini gikarin.

Adaptoér muhafazasi (Ust)
'ﬂf
\ /

Kablosuz
LAN baglanti
adaptorl baskil
devre karti
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Montaj

Baglanti kablosunu trtune baglayin.

Baglanti kablosu konektérlini (beyaz) baglayin.

@ Baglanti kablosunu adaptér muhafazasindaki (alt) bosluga sabitleyin.

Konektorl ayni renge baglayin.

Konektor (beyaz)

Baglanti kablosunu baglayin ve harici
kuvvetin iletiimediginden emin olun.
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Montaj

Adaptér muhafazasini baslangigtaki
konumuna getirin.

Ust muhafazanin tst kismini
alt muhafazanin Gizerindeki A
klipse yerlestirin ve kutuyu S

kapatmak Uzere bastirin.

~ 3
P mamzm P
b Adaptor Adaptor
muhafazasi muhafazasi
il (alt) Gst klipsi (Ust) Ust klipsi
SETUP
: [AODE
POWER Baglanti
kablosunun
saglam sekilde
_ ) takildigindan
emin olun.

Adaptdrin Ust muhafazasini aksesuar setinde bulunan 2 vidayla sabitleyin.

00
~N
>
S

as®

ITUrkge 10



Montaj

Kablosuz LAN adaptorunin montaiji

BRP069B41/B45

WLAN adaptéri i¢ tnitenin igine takin. WLAN adaptorunin modelinize
takilmasiyla ilgili daha fazla bilgi i¢in lutfen app.daikineurope.com
adresini ziyaret edin.

BRP069B42/B43/B44
WLAN adaptori i¢ Unitenin digina takin. A ve B olmak Uzere iki
montaj sekli bulunmaktadir.

ETIPA

WLAN adaptoriiniin duvardaki/yiizeydeki konumu vidalarla sabitlenir.
Bu durumda, tutucuyu sabitlemek igin aksesuar setinde bulunan
cift tarafli bantlar gerekli degildir.

1. WLAN tutucuyu aksesuar setinde bulunan 2 vidayla duvaralyiizeye sabitleyin.

2. WLAN adaptérini tutucuya kaydirarak takin.

WLAN adaptériinin modelinize takilmasiyla ilgili daha fazla bilgi icin
litfen app.daikineurope.com adresini ziyaret edin.

P maumm

-

Vida delikleri <

Tutucu

o

1
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Montaj

ETIiPB

WLAN adaptériiniin duvardaki/ytizeydeki konumu ¢ift tarafli bantlarla
sabitlenir. Bu durumda, tutucuyu sabitlemek icin aksesuar setinde
bulunan vidalar gerekli degildir.

1. Aksesuar setinde bulunan iki adet cift tarafli bandi tutucunun
arkasina asagida gosterildigi gibi yapistirin.

2. WLAN tutucuyu cift tarafli bantlarla duvara/yiizeye sabitleyin.

3. Tutucunun sabitlendigi duvarin/ytizeyin WLAN adapt6rini
tastyabileceginden emin olun.

4. WLAN adaptérund tutucuya kaydirarak takin.

NOT
WLAN tutucu ¢ift tarafli bantlarla yapistirlmadan énce
duvar/ylzey temiz ve yagdan arindiriimis olmalidir.

WLAN adaptériniin modelinize takilmasiyla ilgili daha fazla bilgi igin
|itfen app.daikineurope.com adresini ziyaret edin.

Cift tarafli bant

Tutucu
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Montaj

E Calisma Kontrolu

Gug beslemesini agin ve Urliniin [RUN] lambasinin yanip
s6ndugund kontrol edin.

Y mamim

/ RUN

@ Gicu agik konuma
getirmeden 6nce mutlaka
adaptor muhafazasini
(Ustte) takin.
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Yapilandirma

Baglant
Ayarlari
Bolumi

o Akilli telefon veya tablet bilgisayar
(Android ve iOS’un desteklenen en dusuk sirimu igin litfen
app.daikineurope.com adresini ziyaret edin.)

o Internet hatti ve iletisim cihaz
(Modem veya benzeri cihaz)

o Kablosuz LAN erisim noktasi

o [ONECTA uygulamasini] (Ucretsizdir)
ONECTA uygulamasini kurulum yéntemi

Asagida acgiklanan islemler musterinin sorumlulugundadir.

Android Telefonlar igin iPhone'lar igin

(1) [Google Play]'i agin.

(2) [ONECTA uygulamasini]
uygulamasini arayin.

(3) Kurmak icin ekranda verilen
talimatlari takip edin.

(1) [App Store]'u agin.

(2) [ONECTA uygulamasini]
uygulamasini arayin.

(3) Kurmak icin ekranda verilen
talimatlari takip edin.

ITUrkge 14

Ayrintili kurulum talimatlari igin bkz.

app.daikineurope.com.




Sorun.Giderme

Asagidaki tabloda Uriint kurarken veya baglanti ayarlari yaparken ortaya
cikabilecek olasi sorunlarin veya belirsizliklerin nasil ¢ézilecegine iliskin
kisa bir agiklama verilmistir.

Daha ayrintili bilgi igin, ana sayfadaki sikga sorulan sorular (FAQ) bolimune bakin.

Karsilasilan durum ‘ Aciklama ve kontrol maddeleri
LED'lerin hicbiri — Uniteyi uzaktan kumandayla
yanmiyor calistirmayi deneyin.

— Klimay1 kapatin ve yeniden baglatin.
— Uygulama Uzerinden LED'lerin devre
disi birakilmadigindan emin olun.

— Kurulumu kontrol edin.

WLAN adaptord, — Gucun agik oldugunu kontrol edin.
yapilandirildiktan sonra | — RUN LED'inin yandigini kontrol edin.
Unite gbzden gecirme — AP LED'i yaniyorsa, RUN moduna
ekraninda ("Ana" ekran) gecmek icin MODE dugmesini
g6zikmiyor. iki saniye basili tutun.
— RUN LED'i yanip s6nlyorsa,
WLAN adaptérini kablosuz
aga baglamayi tekrar deneyin.
WLAN adaptérinin modeme
(kablosuz LAN erisim noktasi)
yeterince yakin oldugundan emin olun.
— RUN LED'i yaniyorsa, akilli telefon
veya tabletinizin, WLAN adaptoriyle
ayni kablosuz LAN agina bagl
oldugundan emin olun.
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Sorun.Giderme

Karsilasilan durum ‘ Aciklama ve kontrol maddeleri

Adaptére dogrudan
baglanti yapiimaya
calisilirken (AP modu)
WLAN adaptéra,
telefonun/tabletin
kullanilabilir Wi-Fi aglari
listesinde g6zikmuyor.

— AP LED'i yanmiyorsa AP moduna
gecmek icin "Mode" dugmesini
2 saniye basili tutun.

— AP LED'i yanip sénuyorsa litfen
AP LED'inin yanmasini (yaklasik
1 dakika) bekleyin. WLAN
adaptérl hala baglatilyordur.

— AP LED'i yaniyorsa, MODE
digmesini iki saniye basili tutarak
RUN moduna geg¢in. MODE
dugmesini tekrar iki saniye basili
tutarak AP moduna geri gegin. Bu
islem, WLAN adaptoérinin calistigi
kablosuz kanali degistirecektir.
Gerekirse, bu islemi tekrarlayin.

Yukaridakilerin higbiri
ise yaramiyorsa

— Su adresteki FAQ (Sikga Sorulan
Sorular) bolimine bakin:
app.daikineurope.com
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