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Power on 
>6min.

Power off

≈0,5 mm

Funkcija za "prvo odpiranje"Prvo 
odpiranje
NC

NC
Običajno 
zaprt

Preverjanje prilagoditve

  0,5 mm  

Način delovanja

Power 
on



Tehnične specifikacije:
Napetost delovanja: 230 V, +10% … -10%, 50/60 Hz
Moč delovanja: 1 W
Maks. zagonski tok: < 550 mA za maks. 100 ms
Moč aktuatorja: 100 N +10%
Vrsta zaščite:  IP 54
Temperatura okolja: 0°C … 60°C
Temperatura za skladiščenje: -25°C … 60°C
Hod: 4,0 mm

Simbol pomeni, da električnih in elektronskih izdelkov NE 
smete odvreči med nerazvrščene gospodinjske odpadke. 
Enote je treba v posebnem obratu za obdelavo predelati 
za ponovno uporabo, recikliranje in rekuperacijo. 
Z zagotavljanjem pravilnega odstranjevanja izdelka boste 
pripomogli k preprečevanju njegovih negativnih posledic 
na okolje in zdravje ljudi. 
Za dodatne informacije se obrnite na svojega monterja 
ali lokalne oblasti.
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PRESSPRITISNITE

Vklop 
napajanja 
>6min.

Izklop 
napajanja

Vklop 
napajanja

"Klik"
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