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2 Apie déze

= Montuotojo informacinis vadovas:

= PasiruoSimas montuoti, gera praktika, baziniai duomenys, ...

= Formatas: skaitmeniniai failai svetainéje http://
www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-
information/

= Papildomos jrangos priedy knyga:
= Papildoma informacija apie papildomos jrangos montavimag

= Formatas: popierinis (jrenginio dézéje)+skaitmeniniai failai
svetainéje http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/
product-information/

Naujausiy pateiktos dokumentacijos redakcijy galite rasti regioninéje
Daikin interneto svetainéje arba kreipkités j savo jgaliotajj atstova.

Originali dokumentacija parasyta angly kalba. Visos kitos kalbos —

vertimai.

Techniniai inzineriniai duomenys

= Naujausiy techniniy duomeny poaibis pateikiamas regioningje
Daikin svetainéje (ji pasiekiama viesai).

= Visas naujausiy techniniy duomeny rinkinys pateikiamas
Daikin Business Portal (taikomas tapatumo nustatymas).

Interaktyvios priemonés

Be dokumentacijos rinkinio montuotojai gali naudotis ir kai kuriomis
interaktyviomis priemonémis:

= Heating Solutions Navigator

= Skaitmeniniy priemoniy rinkinys, kuriame yra jvairiy priemoniy,
padedanciy montuojant ir konfigdruojant Sildymo sistemas.

= Norint gauti prieigg prie Heating Solutions Navigator, batina
uzsiregistruoti platformoje Stand By Me. Daugiau informacijos
pateikiama adresu https://professional.standbyme.daikin.eu.

= Daikin e-Care

= Mobilioji programélé montuotojams ir techninés priezitros
specialistams,  kurig  naudojant galima  uZregistruoti,
sukonfigdruoti Sildymo sistemas ir Salinti joje atsirandancias
triktis.

= Mobiligjg programéle galima atsisiysti iOS ir Android
jrenginiams, naudojant toliau pateiktus QR kodus. Norint gauti
prieigg prie programélés, batina uZsiregistruoti platformoje
Stand By Me.

App Store

Google Play

2 Apie déze
2.1 Patalpose naudojamas jrenginys

Kaip nuimti priedus nuo patalpos bloko

~

"

UZdarymo voztuvas su integruotu filtru

Apsauginis voztuvas (jungiamosios dalys, skirtos
montuoti druskos tirpalo lygio indo virSuje, pridedamos)
Druskos tirpalo lygio indas

Nuotolinis lauko jutiklis (su montavimo vadovu)
Nuotolinio lauko jutiklio kabelis (40 m)

Ziediniai tarpikliai (hidromodulio uzdarymo voZtuvy
atsarginés dalys)

Elektros energijos naudojimo efektyvumo etiketé
Bendrosios atsargumo priemonés

Papildomos jrangos priedy knyga

Montavimo vadovas

Eksploatavimo vadovas

a
b

-0 Q0

e = TQ

21.2 Patalpos bloko tvarkymas

Dirbdami su jrenginiu atkreipkite démes;j j Sias gaires:

é Wy \o‘/ L* ll

= Jrenginys sunkus. Jam kelti ir nesti reikia maziausiai 2 asmeny.

= Jrenginj transportuokite veziméliu. Naudokite vezimélj, kurio
horizontali atbraila pakankamai ilga ir kuris tinka sunkiems
prietaisams gabenti.

= Gabendami jrenginj, laikykite jj vertikaliai.

= Jrenginj neskite uz rankeny, esanciy galingje dalyje.

T

= Kai norite jrenginj nesti zemyn ar auksStyn laiptais, nuimkite
hidromodulj. 18samiau zr. "3.2.2 Kaip nuimti hidromodulj nuo
jrenginio" > 7].

= NeSant jrenginj Zemyn ar aukstyn laiptais rekomenduojama
naudoti kélimo dirzus.

EGSAH/X06+10DA9W(G)
Daikin Altherma 3 GEO
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3 Jrenginio montavimas

3 Jrenginio montavimas

3.1 Jrengimo vietos paruosimas

A ISPEJIMAS

Prietaisas turi bdti laikomas patalpoje, kurioje néra
pastoviai veikianCiy uzdegimo $altiniy (pvz., atviros
liepsnos, eksploatuojamo dujy prietaiso ar eksploatuojamo
elektrinio Sildytuvo).

311 Patalpose naudojamo jrenginio
montavimo vietos reikalavimai

= Atsizvelkite j Sias atstumy montuojant rekomendacijas:

[=1
(=]

@
2 A -

2500

2600

(mm)

INFORMACIJA

Jei montavimo erdve ribota ir reikia sumontuoti papildomg
rinkinf EKGSPOWCAB (= maitinimo kabelj atskirtam
maitinimo $altiniui), prie§ sumontuodami jrenginj galutinéje
vietoje nuimkite kairjjj Soninj skyda. Zr. "3.2.1 Patalpose
naudojamo jrenginio atidarymas" [» 6].

= Vidaus jrenginys skirtas montuoti tik viduje, esant aplinkos
temperatarai 5~35°C.

Specialis R32 keliami reikalavimai

Vidaus jrenginys turi vidinj auSalo kontdrg (R32), bet jums NEREIKIA
vietoje vedzioti jokiy auSalo vamzdeliy ir NEREIKIA pildyti ausalo.

Bendras au8alo kiekis sistemoje <1,842 kg, taigi sistemai
NETAIKOMI jokie reikalavimai dél montavimo patalpos ploto. Taciau
atsizvelkite j Siuos reikalavimus ir atsargumo priemones:

A |SPEJIMAS

NEBADYKITE ir nedeginkite.

= NENAUDOKITE priemoniy, skirty atitirpinimo procesui
ar jrangos valymui spartinti, iSskyrus rekomenduojamas
gamintojo.

= Atminkite: SaltneSis R32 yra bekvapis.

A ISPEJIMAS

Prietaisas turi bati laikomas taip, kad nebdty mechaniskai
pazeistas, gerai veédinamoje patalpoje, kurioje néra
pastoviai veikianCiy uzdegimo $altiniy (pvz., atviros
liepsnos, eksploatuojamo dujy prietaiso ar eksploatuojamo
elektrinio Sildytuvo).

A ISPEJIMAS

Uztikrinkite, kad jrengimo, bendrosios ir techninés
priezidros bei remonto darbai bty vykdomi pagal "Daikin"
instrukcijas, laikantis galiojan¢iy teisés akty (pvz.,
nacionalinio dujy reglamento). Juos turi vykdyti tik jgalioti
asmenys.

3.2 Jrenginio atidarymas ir uzdarymas

3.21 Patalpose naudojamo jrenginio
atidarymas

@ PASTABA

Standartiniam montavimui paprastai NEREIKIA atidaryti
jrenginio. Jrenginj arba jungikliy dézutes reikia atidaryti TIK
tada, kai reikia sumontuoti papildomus rinkinius. Daugiau
informacijos  rasite  konkretaus papildomo  rinkinio
montavimo vadove.

Apzvalga
a
e
h
d f
C
a VirSutinis skydas
b Vartotojo sgsajos skydas
¢ Priekinis skydas
d Kairysis Soninis skydas
e Montuotojo jungikliy déZzutés dangtelis
f Pagrindinés jungikliy dézutés dangtelis
Atidarytas

1 Nuimkite virSutinj skyda.

2 Nuimkite vartotojo sasajos skydg. Atlaisvinkite virSuje esancius
fiksatorius ir pastumkite vartotojo sgsajos skydg aukstyn.

PASTABA

Jei nuimate vartotojo sgsajos skyda, taip pat atjunkite
laidus nuo galinés vartotojo sasajos skydo dalies, kad
nepazeistumeéte.

Montavimo vadovas
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3 Jrenginio montavimas

3 Jeigu batina, nuimkite priekinj skyda. Pavyzdziui, to reikia, kai
norite iSimti hidromodul;j i$ jrenginio. ISsamiau zr. "3.2.2 Kaip
nuimti hidromodulj nuo jrenginio” [» 7].

‘%

6 Jei reikia sumontuoti papildoma jranga, kuriai batina prieiga prie
pagrindinés jungikliy dézutés, nuimkite jungikliy dézutés
dangtelj kaip parodyta:

4 Jei norite sumontuoti papildomg rinkinfj EKGSPOWCAB
(= maitinimo kabelj atskirtam maitinimui), nuimkite ir kairjjj
skydg. Taip pat Zzr. "5.3 Pagrindinio maitinimo Saltinio
prijungimas" [» 14].

3.2.2 Kaip nuimti hidromodulj nuo jrenginio

Hidromodulj nuimti reikia tik tam, kad bdty lengviau transportuoti
irenginj arba atlikti jo technine prieZiirg. Nuémus modulj, gerokai
sumazéja jrenginio svoris. Tada jj lengviau kelti ir nesti.

1 Atidarykite Sias dalis (zr. "3.2.1 Patalpose naudojamo jrenginio
atidarymas" [» 6]):

1 |Vartotojo sgsajos skydas

2 |Priekinis skydas

5 Atidarykite montuotojo jungikliy dézute, kaip parodyta:

2 Nuimkite izoliacijg nuo uzdarymo voztuvy, nukirpe kabeliy
sgvarzas.

EGSAH/X06+10DA9W(G) DAIKIN Montavimo vadovas
Daikin Altherma 3 GEO 7
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3 Jrenginio montavimas

3 Nuimkite voztuvus laikan€ius spaustukus.

4 Atjunkite vamzdzius.

5 Nuimkite apatinj hidromodulio dangtj.

6 Atjunkite jungtis, einancias i$ hidromodulio j pagrindine jungikliy
dézute arba kitas vietas. Praveskite laidus per virSutinio
hidromodulio danggio jvores.

X803Y

7 Nuimkite vir8utinj hidromodulio dangtj. Kad baty lengviau prieiti
prie varzty ir nukelti patj dangtj, galima pakelti atjungtus
vamzdzius.

8 ISsukite varztg, kuriuo hidromodulis pritvirtintas prie apatinés
plokstes.

9 Pakelkite atjungtus vamzdzius ir paéme uz rankenos modulio
priekyje atsargiai i$traukite modulj i§ jrenginio. Zidrékite, kad
modulis blty horizontalus ir nepasvirty j priekj.

DEMESIO

Hidromodulis sunkus. Jam nesti reikia maziausiai dviejy
asmeny.

PASTABA

ISimdami nepazeiskite izoliacijos.

Montavimo vadovas
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3 Jrenginio montavimas

ISémimas sumontavus pirmg karta

Jei vandens ir druskos tirpalo sistemos anksciau jau buvo uzpildytos,
prie$ iSimant hidromodulj reikia iSleisti likusj vandenj ir druskos
tirpala. Tokiu atveju atlikite Siuos veiksmus:

1 Nuimkite izoliacijg nuo uzdarymo voztuvy. (Zr. 2 veiksmg
"3.2.2 Kaip nuimti hidromodulj nuo jrenginio” [» 7].)

2 Uzdarykite uzdarymo voztuvus pasukdami svir€iy rankenéles.

¥

4x

3 Nuimkite apatinj hidromodulio dangtj. (Zr. 5 veiksmg "3.2.2 Kaip
nuimti hidromodulj nuo jrenginio" [» 7].)

4 IS hidromodulio iSleiskite likusj vandenj ir druskos tirpalg.

o o o
1
1 el
| =
|
s L=
(e}
0
i
3
UU
o
L0
Se r=—— © ——0 0%

a Vandens iSleidimo voZtuvas
b Druskos tirpalo i$leidimo voztuvas

PASTABA

Pasirtpinkite, kad | hidromodulio jungikliy dézZute
nepatekty druskos tirpalo ar vandens.

5 Atlikite likusius veiksmus, kaip apraSyta "3.2.2 Kaip nuimti
hidromodulj nuo jrenginio” [» 7].

3.2.3 Patalpose naudojamo jrenginio
uzdarymas
1 Jei taikytina, vél uzdékite kairjjj Soninj skyda.

Jei taikytina, vel jstumkite hidromodul].

w

Jei taikytina, uzdarykite pagrindinés jungikliy dézutés dangtel; ir
vél pritvirtinkite priekinj skyda.

Uzdenkite montuotojo jungikliy dézutés dangtelj.
Vél prijunkite kabelius prie vartotojo sgsajos skydo.

Vél uzdékite vartotojo sgsajos skyda.

N o g b

Vel pritvirtinkite virSutinj skyda.

@ PASTABA

3.3 Patalpose naudojamo jrenginio
tvirtinimas

3.31 Patalpose naudojamo jrenginio
montavimas

1 Nukelkite patalpose naudojamg jrenginj nuo padéklo ir padekite
ant grindy. Zr. "2.1.2 Patalpos bloko tvarkymas" [ 5].

2 Prijunkite i$leidimo Zarng prie nuotako. Zr. "3.3.2 I$leidimo
zarnos prijungimas prie nuotako" > 9].

|stumkite jrenginj j vieta.

Reguliuodami iSorinio rémo 4 lygiavimo kojeliy aukstj,
kompensuokite grindy nelygumus. Maksimalus leidZiamas
nuokrypis yra 1°.

@ PASTABA

NEKREIPKITE jrenginio pirmyn:

0°

@ PASTABA

Kad iSvengtuméte struktdrinio jrenginio pazeidimo, jrenginj
judinkite TIK kai lygiavimo kojelés yra Zemiausioje
padétyje.

@ PASTABA

Garsas optimaliai sumazinamas, atidziai patikrinus, ar tarp
apatinio rémo ir grindy néra tarpo.

3.3.2 ISleidimo zarnos prijungimas prie nuotako

Jrenginiui veikiant vésinimo rezimu arba esant Zemai druskos tirpalo
temperatdrai, jrenginio viduje gali susidaryti kondensatas. VirSutinio
ir atsarginio Sildytuvy iSleidimo padéklai prijungtas prie iSleidimo
zarnos jrenginio viduje. ISleidimo Zzarng bdtina prijungti prie
atitinkamo nuotako, laikantis taikytiny teisés akty. ISleidimo zarna
nuvedama per galinj skyda, j deSine jrenginio puse.

Uzdarydami patalpose naudojamo jrenginio dangtj, = 9
pasirdpinkite, kad uzverzimo sukimo momentas
NEVIRSYTU 4,1 Nem.
EGSAH/X06+10DA9W(G) DAIKIN Montavimo vadovas
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4 Vamzdziy montavimas

4 Vamzdziy montavimas

4.1 Vamzdziy paruosimas

A ISPEJIMAS

Vietoje jsigyjamy vamzdziy suderinamumu su druskos
tirpalo sistemoje naudojamu antifrizo skysciu privalo
pasirdpinti  montuotojas. = NENAUDOKITE  cinkuoty
vamzdziy, nes jie gali smarkiai radyti. Taip pat zr.
"4.2.4 Kaip uzpildyti druskos tirpalo sistema" [» 11].

@ PASTABA

Jei naudojate plastikinius vamzdzius, pasiripinkite, kad jie
baty nepralaidds deguoniui (pagal DIN 4726). Patekus |
vamzdyng deguoniui, gali suintensyvéti korozija.

411 Kaip patikrinti erdvés Sildymo sistemos ir
druskos tirpalo sistemos vandens turj ir
srautg

Minimalus vandens tiris

Patikrinkite, kad bendras vandens tiris sistemoje baty bent 20 litry,
NE]SKAICIUOJANT vidaus jrenginio vidinio vandens tirio.

INFORMACIJA

Jei galima uztikrinti minimalia 1 kW Sildymo apkrovg ir
nustatymo [4.B] Patalpy S$ildymas / vésinimas >
Virsijimas (nustatymy vietoje apzvalga [9-04]) verté yra
4°C, minimaly vandens tarj galima sumazinti iki 10 litry.

INFORMACIJA

Vykdant kritinius procesus arba patalpose, kuriose yra
didelé Siluminé apkrova, gali reikéti daugiau vandens.

@ PASTABA

Kai  cirkuliacijg  visuose erdvés Sildymo/ausinimo
kontdruose kontroliuoja nuotoliniu bddu valdomi voZtuvai,
svarbu uztikrinti minimaly vandens kiekj, net jei visi
voztuvai uzdaryti.

Minimalus srauto stiprumas

Minimalus reikalingas srauto stiprumas

Siluminio siurblio veikimas Minimalaus reikalingo srauto

néra

Ausinimo rezimas 10 I/min

Atsarginio Sildytuvo veikimas Minimalaus reikalingo srauto

Sildymo metu néra

4.2 Druskos tirpalo vamzdziy
prijungimas

4.21 Kaip prijungti druskos tirpalo vamzdzius

@ PASTABA

Jungdami atskirai jsigyjamus vamzdzius, NENAUDOKITE
per didelés jégos ir jsitikinkite, kad jie baty tinkamai
sulygiuoti. Dél deformuoty vamzdziy jrenginys gali sugesti.

a Druskos tirpalo ISVADAS (228 mm)
b  Druskos tirpalo |VADAS (228 mm)

@ PASTABA

Kad bty lengviau atlikti techning priezilrg ir aptarnavima,
uzdarymo voztuvus rekomenduojama sumontuoti kaip
imanoma arciau jrenginio jvado ir iSvado.

422 Kaip prijungti druskos tirpalo iSlyginamajj
inda

Druskos tirpalo iSlyginamajj indg (tiekiamg kaip priedg) reikia
sumontuoti Siluminio siurblio sistemos druskos tirpalo puséje. Prie
indo pridétas apsauginis voztuvas. Indas naudojamas kaip vaizdinis
druskos tirpalo lygio sistemoje indikatorius. Indas surenka j sistemag
patekusj ora, tada druskos tirpalo lygis inde sumazéja.

1 Druskos tirpalo lygio indg sumontuokite kaip aukSCiausig
druskos tirpalo sistemos taskg ant jeinancio druskos tirpalo
vamzdzio.

2 Indo virSuje sumontuokite pridétg apsauginj voZtuva.

3 Po indu sumontuokite uzdarymo voztuva (jsigyjama atskirai).

@ PASTABA

Jei druskos tirpalo lygio indo negalima sumontuoti kaip
auk&cCiausio kontdro tasko, sumontuokite iSsiplétimo indg
(jsigyjamg atskirai) ir prie$ iSsiplétimo indg sumontuokite
apsauginj voztuvg. Nesilaikant Sio nurodymo, jrenginio
veikimas gali sutrikti.

NG

il

9
o

\4

O

a Druskos tirpalo lygio indas (priedas)
b ISsiplétimo indas (jsigyjamas atskirai, jei druskos tirpalo
lygio indo negalima sumontuoti kaip auk$¢iausio tasko)

Jei druskos tirpalo lygis inde nesiekia 1/3, uzpildykite indg druskos
tirpalu:

4 Uzdarykite uzdarymo voztuva po indu.

5 Nuimkite apsauginj voztuva indo virSuje.

Montavimo vadovas
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4 Vamzdziy montavimas

6 Uzpildykite indg druskos tirpalu iki mazdaug 2/3.
7 Vél prijunkite apsauginj voztuva.

8 Atidarykite uzdarymo voztuva po indu.

4.2.3 Kaip prijungti druskos tirpalo pildymo
rinkinj

Druskos tirpalo pildymo rinkinj (jsigyjama atskirai arba papildomg

rinkinj KGSFILL2) galima naudoti sistemos kontdrui praplauti,

uzpildyti ir iStustinti.

Montavimo nurodymus rasite druskos tirpalo pildymo rinkinio

montavimo vadove.

4.2.4 Kaip uzpildyti druskos tirpalo sistema

|SPEJIMAS

Prie$ pildydami, pildymo metu ir po jo atidzZiai stebékite, ar
druskos tirpalo sistemoje néra nuotékio.

INFORMACIJA

Jrenginio druskos tirpalo sistemoje naudojamos medziagos
yra chemiskai atsparios Siems antifrizo skys¢iams:

= 40% pagal mase propilenglikoliui

= 29% pagal mase etanoliui

1 Sumontuokite druskos tirpalo pildymo rinkinj. Zr. "4.2.3 Kaip
prijungti druskos tirpalo pildymo rinkinj" [» 11].

2 Prijunkite atskirai jsigyjamg druskos tirpalo pildymo sistemg prie
3-krypcio voztuvo.

3 Nustatykite tinkama 3-krypc&io voztuvo padét;.

S

a Druskos tirpalo lygio indas (priedas)
b Druskos tirpalo pildymo rinkinys (jsigyjamas atskirai arba
papildomas rinkinys KGSFILL2)
¢ Druskos tirpalo pildymo sistema (jsigyjama atskirai)
4 Pildykite sistemg druskos tirpalu iki 2,0 bary (= 200 kPa)
slégio.

5 Sugrazinkite 3-kryptj voztuva | pradine padét;.

@ PASTABA

Atskirai jsigytas pildymo rinkinys gali neturéti filtro,
apsaugancio druskos tirpalo sistemos komponentus. Tokiu
atveju montuotojas turi sumontuoti filtrg sistemos druskos
tirpalo puséje.

A ISPEJIMAS

Per garintuvg tekancio skysCio temperatira gali tapti
neigiama. Jj BUTINA apsaugoti nuo uz3alimo. Jei norite
gauti daugiau informacijos, zr. nustatymg [A-04] skyriuje
"6.4.4 Druskos tirpalo uzsalimo temperatira” [» 33].

4.2.5 Kaip izoliuoti druskos tirpalo vamzdzius

BUTINA izoliuoti visos druskos tirpalo sistemos vamzdzius, kad
nesumazety Sildymo galia.

Atsizvelkite | tai, kad namo viduje ant druskos tirpalo sistemos
vamzdziy gali susidaryti / susidarys kondensatas. Numatykite
atitinkamg Siy vamzdziy izoliacijg.

4.3 Vandens vamzdziy prijungimas

4.3.1 Vandens vamzdziy prijungimas

@ PASTABA

Jungdami atskirai jsigyjamus vamzdzius, NENAUDOKITE
per didelés jégos ir jsitikinkite, kad jie baty tinkamai
sulygiuoti. Dél deformuoty vamzdziy jrenginys gali sugesti.

1 Sumontuokite uzdarymo voztuvg su integruotu filtru (tiekiama
kaip priedg) erdvés Sildymo/vésinimo vandens jleidime.

2 Prijunkite erdvés S$ildymo/vésinimo jleidimo vamzdj prie
uzdarymo voztuvo, o erdvés Sildymo/vésinimo iSleidimo
vamzdj — prie jrenginio.

3 Prijunkite buitinio kar$to vandens jleidimo ir iSleidimo vamzdzius
prie vidaus jrenginio.

a Erdvés sildymo/vésinimo vandens ISLEIDIMAS
(922 mm)
b  Erdvés Sildymo/vésinimo vandens |LEIDIMAS (@22 mm)

ir uzdarymo voZtuvas su integruotu filtru (priedas)

¢ Buitinis karStas vanduo: kar$to vandens ISLEIDIMAS
(9222 mm)

d Buitinis kar$tas vanduo: karsto vandens JLEIDIMAS
(922 mm)

@ PASTABA

Rekomenduojame sumontuoti $alto vandens jleidimo ir
karsto vandens iSleidimo jungCiy uzdarymo vozZtuvus.
Uzdarymo voztuvus reikia jsigyti atskirai.

PASTABA

Apie uzdarymo voztuva su integruotu filtru (tiekiamas kaip
priedas):

= Voztuva batina sumontuoti vandens jleidime.

= Atsizvelkite j voztuvo srauto kryptj.

PASTABA

ISsiplétimo indas. Prie§ vandens siurblj 10 m atstumu nuo
jrenginio ant jeinan&io vamzdzio BUTINA sumontuoti
iSsiplétimo inda (jsigyjama atskirai).

EGSAH/X06+10DA9W(G)
Daikin Altherma 3 GEO
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@ PASTABA

Visuose vietos sistemos auk$ciausiuose taskuose
sumontuokite oro iSleidimo voZztuvus.

@ PASTABA

Slégio mazinimo voztuvas (jsigyjamas atskirai), kurio
maksimalus atidarymo slégis siekia 10 bar (=1 MPa), turi
bati sumontuotas buitinio Salto vandens jleidimo vamzdzio
jungties vietoje, laikantis taikomy teisés akty.

4.3.2 Recirkuliacijos vamzdziy prijungimas
Butina sglyga: Reikia, tik jei sistemoje yra recirkuliacija.

1 Nuimkite jrenginio virSutinj skyda, Zzr. "3.2.1 Patalpose
naudojamo jrenginio atidarymas" [» 6].

2 ISpjaukite gumine jvore jrenginio virSuje ir nuimkite kamstj.
Recirkuliacijos jungtis yra po erdvés Sildymo / vésinimo
vandens iSleidimo vamzdziu.

3 Praveskite recirkuliacijos vamzdzius per jvore ir prijunkite prie
recirkuliacijos angos.

2z

-m ’ .
D, 0
9
4 0
A

4 Vel uzdekite virsutinj skyda.

4.3.3 Erdvés Sildymo sistemos pripildymas

Pildydami erdvés Sildymo sistemg naudokite atskirai jsigyjama
pildymo rinkinj. Pasirdpinkite, kad tai atitikty taikomy teisés akty
reikalavimus.

@ PASTABA

= Deél oro vandens sistemoje galimi atsarginio Sildytuvo
gedimai. Uzpildant sistemg gali nepavykti i$ jos iSleisti
viso oro. Likes oras bus i$leistas per automatinius oro
iSleidimo voztuvus pirmosiomis sistemos eksploatavimo
valandomis. Po to gali prireikti | sistemg jleisti dar
vandens.

= Norédami iStustinti sistema, naudokite skyriuje
"7 ParuoSimas naudoti" [» 35] apraSytg specialig
funkcijg. Sig funkcijg reikia naudoti i$tustinant buitinio
karsto vandens katilo Silumokaicio spirale.

4.3.4 Buitinio karsto vandens katilo pildymas

1 IS eilés atidarykite visus karSto vandens d&iaupus, kad
iSleistumeéte org i$ sistemos vamzdziy.

Atidarykite Salto vandens tiekimo vozZtuva.
Kai iSleisite visg org, uzdarykite visus vandens Ciaupus.

Patikrinkite, ar neprateka vanduo.

5 Patys valdykite slégio mazinimo voZtuvg, kad uZtikrintuméte
vandens srautg iSleidimo vamzdyje.

4.3.5 Vandens nuotékio tikrinimas

PrieS izoliuojant vandens vamzdzius svarbu patikrinti, ar yra
vandens nuotékiy, ypa¢ mazy. Mazy nuotékiy lengva nepastebeéti,
bet ilgainiui jie gali pazeisti jrenginj ir aplinkinius pavirsius.

@ PASTABA

Nutiese vandens vamzdzius patikrinkite, ar néra nuotékiy
visose jungtyse.

4.3.6 Vandens vamzdziy izoliavimas

BUTINA izoliuoti visos vandens sistemos vamzdZius, kad
nesumazéty Sildymo galia.

Atsizvelkite | tai, kad vésinimo rezimu ant erdves Sildymo vamzdziy
gali susidaryti kondensato. Numatykite atitinkamg Siy vamzdziy
izoliacijg.

5 Elektros instaliacija

PAVOJUS: GALIMA MIRTIS NUO ELEKTROS SROVES

|SPEJIMAS
VISADA naudokite daugiagyslius maitinimo kabelius.

DEMESIO
NESTUMKITE ir nedékite per ilgy kabeliy j jrenginj.

PASTABA

Atstumas tarp aukstosios jtampos ir zemosios jtampos
kabeliy turéty bati bent 50 mm.

el

5.1 Apie elektros atitiktj

Modeliams EGSAH/X06+10DA9W(G) toliau pateiktas teiginys...

EN/IEC 61000-3-12 reikalavimus atitinkanti jranga (Europos /
tarptautinis techninis standartas nustato prie bendryjy Zemosios
jtampos tinkly prijungtos jrangos, kurios maitinimo kiekvienos fazés
srove yra >16 A ir <75 A, sukuriamy harmoniky sroviy ribines
vertes).

...galioja tokiais atvejais:

# Maitinimo $altinis® Eksploatavimas®

1 |Kombinuotas maitinimo Saltinis
(1N~, 50 Hz, 230 V AC)

C1 |
1N~, 50 Hz,
230 VAC

|prastas ar avarinis

Montavimo vadovas
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5 Elektros instaliacija

# Maitinimo $altinis®

Eksploatavimas®

Punktas

Aprasas

2 |Atskirtas maitinimo Saltinis

(2%(1N~, 50 Hz, 230 VV AC))

1N~, 50 Hz,
230 VAC

&l

1N~, 50 Hz,
230 VAC

Wonnnn
E

Avariné situacija

(a) I8samiau apie C1 ir C5 Zr. "5.3 Pagrindinio maitinimo
Saltinio prijungimas" [ 14].
(b) |prastas veikimas: atsarginis Sildytuvas = daugiausia

Patalpos termostatas
(laidinis arba belaidis)

.

= Patalpos termostato (laidinio arba
belaidzio) montavimo vadovas

= Papildomos jrangos priedy knyga

Laidai laidiniam patalpos termostatui:
(3 vésinimo/Sildymo rezimui; 2 tik
Sildymo rezimui)x0,75 mm?

Laidai belaidziam patalpos
termostatui: (5 vésinimo/Sildymo
rezimui; 4 tik Sildymo

rezimui)x0,75 mm?

Didziausia darbiné srové: 100 mA

Pagrindiné zona:

= [2.9]Valdiklis

= [2.A] Termostato tipas
Papildoma zona:

= [3.A] Termostato tipas

= [3.9] (read-only) Valdiklis

3 kw
Avarinis veikimas: atsarginis Sildytuvas = daugiausia
6 kW
5.2 ISoriniy ir vidiniy pavary elektros
jungc€iy apzvalga
Punktas Aprasas

Maitinimo Saltinis

Zr."5.3 Pagrindinio maitinimo $altinio

prijungimas" [» 14].

Nuotolinis lauko jutiklis

Zr."5.4 Prijungimas prie nuotolinio lauko

jutiklio” > 16].

Uzdarymo voztuvas

Zr."5.5 Uzdarymo voztuvo

prijungimas" [» 17].

Elektros skaitiklis

Zr."5.6 Kaip prijungti elektros

skaitiklius" [> 17].

Siluminio siurblio
konvektorius

H

Zr.:
= Siluminio  siurblio
montavimo vadovas

konvektoriy

= Papildomos jrangos priedy knyga

Laidai: 4x0,75 mm?

Didziausia darbiné srové: 100 mA

H &3

Pagrindiné zona:

= [2.9] Valdiklis

= [2.A] Termostato tipas
Papildoma zona:

= [3.A] Termostato tipas

= [3.9] (read-only) Valdiklis

Buitinio karsto
vandens siurblys

Zr. "5.7 Buitinio karéto vandens siurblio

prijungimas" [» 18].

Pavojaus signaly
iSvestis

Zr."5.8 Pavojaus signaly i$vesties

prijungimas" [» 18].

Erdvés vésinimo/
Sildymo rezimo
valdymas

Zr."5.9 Erdvés ausinimo/$ildymo

JJUNGIMO/ISJUNGI
prijungimas" [» 19].

MO iSvesties

Perjungimas j iSorinj
Silumos Saltinio
valdyma

Zr. "5.10 Perjungimo j i$orinj $ilumos $altinj

prijungimas" [» 20].

Nuotolinis vidaus
jutiklis

B

.

= Nuotolinio vidaus jutiklio montavimo
vadovas

= Papildomos jrangos priedy knyga

Laidai: 2x0,75 mm?

[9.B.1]=2 (ISorinis jutiklis =
Patalpos)

[1.7] Jutiklio nuokrypis

Elektros energijos
suvartojimo
skaitmeninés jvestys

Zr. "5.11 Energijos sgnaudy skaitmeninés

jvesties prijungimas"

P 20].

Apsauginis
termostatas

Zr."5.12 Apsauginio

termostato

prijungimas (uzvertasis kontaktas)" [» 21].

Druskos tirpalo Zemo
slégio jungiklis

Zr. "5.13 Kaip prijungti druskos tirpalo Zemo

slégio jungiklj" [» 21].

Srovés jutikliai

Zr. srovés jutikliy montavimo vadova.

Laidai: 3x2. Naudokite kabelio (40 m),
tiekiamo kaip priedas, dalj.

[9.9.1]=3 (Elektros energijos
suvartojimo valdymas = Srovés
jutiklis)

[9.9.E] Srovés jutiklio nuokrypis

Termostatas pasyviam
veésinimui

Zr."5.14 Termostato prijungimas pasyviam

vésinimui" [» 22].

LAN adapterio jungtys

Zr."5.15 LAN adapteris" [ 22].

Zmogaus komforto
sgsaja

H HQBRHOd HRA

Zr.:

= Zmogaus komforto sgsajos
montavimo ir eksploatavimo
vadovas

= Papildomos jrangos priedy knyga

R

Laidai: 2%(0,75~1,25 mm?)

Maksimalus ilgis: 500 m

[2.9] Valdiklis

[1.6] Jutiklio nuokrypis

EGSAH/X06+10DA9W(G)
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5 Elektros instaliacija

5.3 Pagrindinio maitinimo Saltinio # Schema el
. . atidarymas®
prjungimas . . TR
4 |Dvigubo kabelio maitinimo Saltinis
Jungdami maitinimo $altinj naudokite vieng i§ tolesniy schemy (= atskirtas maitinimo Saltinis)
(iSsamiau apie C1~C5 Zr. tolesne lentele): +
# Schema Irenginio " Lengvatinio elektros tarifo maitinimo
atidarymas Saltinis be atskiro standartinio elektros
1 |Viengubo kabelio maitinimo $altinis Nebatina (jungiama tarifo maitinimo $altinio®
(= kombinuotas maitinimo Saltinis) prie gamykloje cs5 c2
sumontuoto kabelio m
C|1 | jrenginio iSoréje) c1 'J n_"—
X5M 1
C1: maitinimo Saltinis atsarginiam 52
Sildytuvui ir likusiai jrenginio daliai (1N~ Q
arba 3N~) 4 3
2 |Dvigubo kabelio maitinimo $altinis
(= atskirtas maitinimo $altinis)
Pastaba: Reikalingas, pavyzdziui,
atliekant instaliacijos darbus Vokietijoje.
C5 S~——
C|1 "lJ C1: lengvatinio elektros tarifo maitinimo
I:, Saltinis atsarginiam Sildytuvui (1N~ arba
3N~)
1 C2: lengvatinio elektros tarifo maitinimo
2 Saltinio kontaktas
4 3 C5: lengvatinio elektros tarifo maitinimo
Saltinis likusiai jrenginio daliai (1N~)
5 |Viengubo kabelio maitinimo Saltinis
(= kombinuotas maitinimo Saltinis)
+
\ Lengvatinio elektros tarifo maitinimo -
Saltinis su atskiru standartinio elektros
i itinimo 3altiniu®
C1: maitinimo $altinis atsarginiam tarifo maitinimo Saltiniu
Sildytuvui (1N~ arba 3N~) NELEIDZIAMA
C5: maitinimo Saltinis likusiai jrenginio
daliai (1N~)
3 |Viengubo kabelio maitinimo Saltinis
(= kombinuotas maitinimo Saltinis)
+
Lengvatinio elektros tarifo maitinimo
Saltinis be atskiro standartinio elektros
tarifo maitinimo $altinio® 1
C2 3
X5M
C1: lengvatinio elektros tarifo maitinimo
Saltinis (1N~ arba 3N~)
C2: lengvatinio elektros tarifo maitinimo
Saltinio kontaktas
Montavimo vadovas DAIKIN EGSAH/X06+10DA9W(G)
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5 Elektros instaliacija

# Schema Irenginio
atidarymas®

6 |Dvigubo kabelio maitinimo Saltinis
(= atskirtas maitinimo $altinis)

+
Lengvatinio elektros tarifo maitinimo

Saltinis su atskiru standartinio elektros
tarifo maitinimo $altiniu®

— & &
X2M X5M s s
= >
a
e
oY
f
¢t d S O
= zZ1F

e —
®_._._._._.

1 1 1
C1: standartinio elektros tarifo maitinimo L L1 L2 L3 N &
Saltinis atsarginiam Sildytuvui (1N~ arba 1N~, 50 Hz, 230 VAC 3N~, 50 Hz, 400 VAC

3N~) a Gamykloje sumontuotas maitinimo kabelis

C2: lengvatinio elektros tarifo maitinimo b ISoriné instaliacija

Saltinio kontaktas F1B VirSsrovio saugiklis (jsigyjamas atskirai). 1N~
rekomenduojamas saugiklis: 4 poliy, 32 A saugiklis, C
C3: atskiras standartinio elektros tarifo kreive. 3N~ rekomenduojamas saugiklis: 4 poliy, 16 A
maitinimo Saltinis hidromoduliui (1N~) saugiklis, C kreive.

Q1DI  JZeminimo grandinés pertraukiklis (jsigyjama atskirai)

C4: X11Y prijungimas
ISsamus C2 aprasymas: lengvatinio elektros tarifo maitinimo

C5: lengvatinio elektros tarifo maitinimo Saltiniolkontaktas
Saltinis kompresoriui (1N~)
@ Zr."3.2.1 Patalpose naudojamo jrenginio atidarymas"  6]. Laidai: 2x(0,75~1,25 mm?)
® Lengvatinio elektros tarifo maitinimo $altiniy tipai: Maksimalus ilgis: 50 m
INFORMACIJA Lengvatinio elektros tarifo maitinimo Saltinio kontaktas:
. . . o . e 16 V nuolatinés srovés aptikimas (jtampos Saltinis — PCB).
'v(a'_ .kurlq t.|pq. Iengvatln.lo elektros . .tanfo maltlnlmo Kontaktas be jtampos uztikrins minimalig taikomg apkrova:
Saltiniams reikalingas atskiras standartinio elektros tarifo 15V DC. 10 mA
maitinimo  $altinis vidaus jrenginiui. Tai batina tokiais : .
atvejais: Prijunkite lengvatinio elektros tarifo maitinimo Saltinio kontaktg (S1S)

= jei maitinimas lengvatiniu elektros tarifu nutraukiamas, kaip parodyta.

kai aktyvintas, ARBA

= patalpose naudojimo jrenginio energijos vartojimas
neleidziamas naudojant lengvatinio kWh tarifo
maitinimag, kai aktyvus.

ISsamus C1 aprasymas: gamykloje sumontuotas maitinimo
Saltinio kabelis

Laidai: 3N+GND ARBA 1N+GND

Maksimali tekanti srové: Zr. jrenginio informacine lentele.

Prijunkite gamykloje sumontuotg maitinimo kabelj prie 1N~ arba 3N~
maitinimo Saltinio.

EGSAH/X06+10DA9W(G) DAIKIN Montavimo vadovas
Daikin Altherma 3 GEO 1 5
4P569811-1C — 2020.07



5 Elektros instaliacija

INFORMACIJA

Lengvatinio elektros tarifo maitinimo Saltinio kontaktas
jungiamas prie ty paciy gnybty (X5M/9+10) kaip
apsauginis termostatas. Todél sistemoje gali bati ARBA
lengvatinio elektros tarifo maitinimo Saltinis, ARBA
apsauginis termostatas.

ISsamus C3 aprasymas: atskiras standartinio elektros tarifo
maitinimo Saltinis

Laidai: 1IN+GND

Didziausia darbiné srové: 6,3 A

Prijunkite standartinio elektros tarifo maitinimo Saltinj kaip parodyta:
1N~, 50 Hz, 230 V AC
@) LN
= QSDH\‘]_’

| []g].

—
5
)

ISsamus C4 aprasymas: X11Y prijungimas

Gamykloje sumontuoti kabeliai.

Atjunkite X11Y nuo X11YA ir prijunkite jj prie X11YB.
X2M/5+6

ISsamus C5 aprasymas: papildomas rinkinys EKGSPOWCAB

m Sumontuokite papildoma rinkinj EKGSPOWCAB (= maitinimo
kabelj atskirtam maitinimo Saltiniui). Montavimo nurodymus
rasite papildomo rinkinio montavimo vadove.

Z15C

= Z2F/2

EKGSPOWCAB_ __3(.__> Z2F/3

YLW/GRN

I

L N S
1N~, 50 Hz, 230 VAC

F2B VirSsrovio saugiklis (jsigyjamas atskirai).
Rekomenduojamas saugiklis: 2 poliy, 16 A saugiklis, C
kreivé.

Q2DI JZeminimo grandinés pertraukiklis (jsigyjama atskirai)

Maitinimo Saltinio konfigiiravimas

E [9.3] Atsarginis $ildytuvas

[9.8] Lengvatinio tarifo maitinimo Saltinis

54 Prijungimas prie nuotolinio lauko
jutiklio

Nuotolinis lauko jutiklis (tiekiamas kaip priedas) matuoja lauko

aplinkos temperaturg.

INFORMACIJA

Jei pageidaujama iStekanCio vandens temperatdra
priklauso nuo oro, svarbu, kad lauko temperatira bty
matuojama visg laika.

Montavimo vadovas
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5 Elektros instaliacija

Nuotolinis lauko jutiklis + kabelis (40 m) tiekiamas kaip
priedas

E [9.B.2] ISor. apl. jutiklio nuokrypis (= nustatymy
vietoje apzvalga [2-0B])

[9.B.3] vidutinis laikas (= nustatymy vietoje apzvalga
[1-0A])

1 Prijunkite iSorinio temperatiros jutiklio kabelj prie vidaus
jrenginio.

a Gamykloje sumontuotas kabelis
b Sandiry jungtys (jsigyjama atskirai)
¢ Nuotolinio lauko jutiklio kabelis (40 m) (tiekiamas kaip
priedas)
d  Nuotolinis lauko jutiklis (tiekiamas kaip priedas)
2 Pritvirtinkite kabelj prie kabeliy sgvarzy laikikliy.

3 Sumontuokite nuotolinj lauko jutiklj lauke, kaip aprasyta jutiklio
montavimo vadove (jutiklis tiekiamas kaip priedas).

5.5 Uzdarymo voztuvo prijungimas

INFORMACIJA

Atjungimo voztuvo naudojimo pavyzdys. Jei yra viena
IVT zona ir naudojamas grindinio Sildymo bei Siluminio
siurblio  konvektoriy derinys, sumontuokite uzdarymo
voztuvg prie$ grindinj Sildyma, kad veésinimo rezimu ant
grindy nesusidaryty kondensato. Daugiau informacijos
ieSkokite montuotojo informaciniame vadove.

M2s

3 Pritvirtinkite kabelj prie kabeliy sgvarzy laikikliy.

5.6 Kaip prijungti elektros skaitiklius

Laidai: 2 (metrui)x0,75 mm?

Elektros skaitikliai: 12 V nuolatinés srovés impulsy aptikimas
(jtampos Saltinis — PCB)

E [9.A] Energijos matavimas

Laidai: 2x0,75 mm?

Didziausia darbiné srové: 100 mA

230 V kintamoiji sroveé, tiekiama is PCB

INFORMACIJA

Jei naudojate elektros skaitiklj su tranzistoriaus iSvestimi,
patikrinkite polius. Teigiamg poliy REIKIA prijungti prie
X5M/6 ir X5M/4, o neigiamg — prie X5M/5 ir X5M/3.

E [2.D] Uzdarymo voztuvas

1 Atidarykite Sias dalis (zr. "3.2.1 Patalpose naudojamo jrenginio
atidarymas" [» 6]):

1 |VirSutinis skydas 1 3
2 |Vartotojo sasajos skydas Qz
3 |Montuotojo jungikliy dézutés dangtelis

2 Prijunkite voztuvo valdymo kabelj prie atitinkamy gnybty, kaip
pavaizduota paveikslélyje.

@ PASTABA

NC (uzvertojo) ir NO (atvertojo) voztuvy laidy schemos
skirtingos.

1 Atidarykite Sias dalis (zr. "3.2.1 Patalpose naudojamo jrenginio
atidarymas" [» 6]):

1 |VirSutinis skydas 1 3
2 |Vartotojo sgsajos skydas Q 2
3 |Montuotojo jungikliy dézutés dangtelis

2 Prijunkite elektros skaitikliy kabelj prie atitinkamy gnybty, kaip
pavaizduota paveikslélyje toliau.

EGSAH/X06+10DA9W(G)
Daikin Altherma 3 GEO
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5 Elektros instaliacija

S3S S28

3 Pritvirtinkite kabelj prie kabeliy sgvarzy laikikliy.

3 Pritvirtinkite kabelj prie kabeliy sgvarzy laikikliy.

5.7 Buitinio karsto vandens siurblio

prijungimas 5.8  Pavojaus signaly i$vesties
Laidai: (2+GND)x0,75 mm? prijungimas
Buitinio kar$to vandens siurblio iSvestis. Maksimali apkrova: o 2
2 A (paleidimo), 230 V AC, 1 A (nuolatine) La'da_" (2f1)x0'75 mm
E [9.2.2] DHW siurblys Maksimali apkrova: 0,3 A, 250 V AC
[9.2.3] DHW siurblio grafikas E [9.D] Pavojaus signaly iSvestis

1 Atidarykite Sias dalis (zr. "3.2.1 Patalpose naudojamo jrenginio

! 1 Atidarykite Sias dalis (zr. "3.2.1 Patalpose naudojamo jrenginio
atidarymas" [» 6]):

atidarymas" [» 6]):

1 |Virsutinis skydas 1 3 1 |Virgutinis skydas 1
: : 4
2 |Vartotojo sgsajos skydas Q 2 2 |Vartotojo sgsajos skydas ﬁz
3 |Montuotojo jungikliy dézutés dangtelis 3 |Priekinis skydas 5
4 |Montuotojo jungikliy dézutés dangtelis 3
2 Prijunkite buitinio karso vandens siurblio kabelj prie atitinkamy 5 |Pagrindines jungikliy déZutes dangtelis
gnybty, kaip pavaizduota paveikslélyje. 2 Prijunkite pavojaus signaly iSvesties kabelj prie atitinkamy
gnybty, kaip pavaizduota paveikslélyje. 2 ir 3 laidus tarp
montuotojo jungikliy dézutés ir pagrindinés jungikliy dézutés
batinai jkiskite j kabeliy movg (jsigyjama atskirai), kad jie turéty
dvigubg izoliacijg.
2 ) 1+2 |Laidai, prijungti prie pavojaus
1 signaly iSvesties
3 |Laidas tarp montuotojo
Xzm jungikliy dézutés ir pagrindinés
= T jungikliy dézutés
a N 2 E3 a  |Reikia sumontuoti
i 1 EKRP1HBAA.
A4P |Y1|YC b |Kabeliy mova (jsigyjama
atskirai)
Montavimo vadovas DAIKIN EGSAH/X06+10DA9W(G)
1 8 Daikin Altherma 3 GEO
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5 Elektros instaliacija

- S

Virsutinis skydas 1 4

Vartotojo sgsajos skydas 2
sl g8

3

Priekinis skydas

Montuotojo jungikliy dézutés dangtelis

A B WOIN =

Pagrindinés jungikliy dézutés dangtelis

2 Prijunkite pavojaus signaly iSvesties kabelj prie atitinkamy

gnybty, kaip pavaizduota paveikslélyje. 2 ir 3 laidus tarp
montuotojo jungikliy dézutés ir pagrindinés jungikliy dézutés
batinai jkiSkite j kabeliy movg (jsigyjama atskirai), kad jie turéty
dvigubg izoliacijg.

_2® 142 |Laidai, prijungti prie pavojaus
1 signaly iSvesties
3 |Laidas tarp montuotojo

X2m jungikliy dézuteés ir pagrindinés

b T jungikliy dézutés
a 7 2 :3 a |Reikia sumontuoti

1
I EKRP1HBAA.
A4P b |Kabeliy mova (jsigyjama
atskirai)

3 Pritvirtinkite kabelj prie kabeliy sgvarzy laikikliy.

5.9 Erdves ausinimo/sildymo
JJUNGIMO/ISJUNGIMO isvesties
prijungimas

Laidai: (2+1)x0,75 mm?

Maksimali apkrova: 3,5 A, 250 V AC

1 Atidarykite Sias dalis (zr. "3.2.1 Patalpose naudojamo jrenginio
atidarymas" [» 6]):

EGSAH/X06+10DA9W(G) DAIKIN
Daikin Altherma 3 GEO
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Montavimo vadovas

19



5 Elektros instaliacija

—->Z
->r

X2|_ X1

Aqp @
3 Pritvirtinkite kabelj prie kabeliy sgvarzy laikikliy. D
b=
5.10  Perjungimo j iSorinj Silumos saltinj a  Reikia sumontuoti EKRPTHBAA.
prijjungimas 3 Pritvirtinkite kabelj prie kabeliy savarzy laikikliy.
Laidai: 2x0,75 mm? . . L.
Maksimali apkrova: 0,3 A, 250 V AC 5.11 Energijos sanaudy skaitmeninés

Minimali apkrova: 20 mA, 5 V DC ivesties prijungimas

E [9.C] Bivalentinis Laidai: 2 (vieno jvesties signalo)x0,75 mm?2

Galios ribojimo skaitmeniniai j&jimai: 12 V nuolatinés sroves /

1 Atidarykite ias dalis (Zr. "3.2.1 Patalpose naudojamo jrenginio 12 mA aptikimas (jtampos $Saltinis — PCB)
atidarymas"” [ 6]): E [9.9] Elektros energijos suvartojimo valdymas.
1 |VirSutinis skydas 1
2 |Vartotojo sgsajos skydas ﬁz 1 Atidarykite Sias dalis (zr. "3.2.1 Patalpose naudojamo jrenginio
3 |Priekinis skydas 4 atidarymas” [» 6]):
4 |Pagrindinés jungikliy dézutés dangtelis 3 1 |VirSutinis skydas 1
Vartotojo sgsajos skydas . ﬁz

2 Prijunkite perjungimo | iSorinj Silumos $altinj kabelj prie
atitinkamy gnybtuy, kaip pavaizduota paveikslélyje.

2
3 |Priekinis skydas
4 3

Pagrindinés jungikliy déZutés dangtelis

2 Prijunkite energijos sgnaudy skaitmeninés jvesties kabelj prie
atitinkamy gnybtuy, kaip pavaizduota paveikslélyje.

Montavimo vadovas DAIKIN EGSAH/X06+10DA9W(G)
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5 Elektros instaliacija

Q4LJ‘L_

A8P

;
w X801M
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(oo

o o

a Reikia sumontuoti EKRP1AHTA.
3 Pritvirtinkite kabelj prie kabeliy sgvarzy laikikliy.

5.12 Apsauginio termostato

prijungimas (uzvertasis kontaktas)

3 Pritvirtinkite kabelj prie kabeliy sgvarzy laikikliy.

PASTABA

Apsauginj termostatg pasirinkite ir
vadovaudamiesi taikytinais teisés aktais.

sumontuokite,

Bet kokiu atveju, siekiant iSvengti nereikalingo apsauginio
termostato suveikimo, rekomenduojame, kad:

= Apsauginis termostatas automatiskai atsistatyty i$
naujo.

= Maksimalus apsauginio termostato temperatdros kitimo
greitis baty 2°C/min.

= Tarp apsauginio termostato ir 3-eigio voztuvo baty bent
2 m atstumas.

Laidai: 2x0,75 mm?

aptikimas (jtampos Saltinis — PCB)

Apsauginio termostato kontaktas: 16 V nuolatinés srovés

INFORMACIJA

Sumontave apsauginj termostata, VISADA ji
sukonfigdruokite. Nesukonfigiravus, jrenginys ignoruos

E [9.8.1]=3 (Lengvatinio tarifo maitinimo Saltinis =

Apsauginis termostatas)

apsauginio termostato kontakta.

1 Atidarykite Sias dalis (zr. "3.2.1 Patalpose naudojamo jrenginio

atidarymas" [» 6]):

INFORMACIJA

Lengvatinio elektros tarifo maitinimo Saltinio kontaktas
jungiamas prie ty paciy gnybty (X5M/9+10) kaip

1 |VirSutinis skydas

2 |Vartotojo sgsajos skydas

3 |Montuotojo jungikliy dézutés dangtelis

SE

apsauginis termostatas. Todél sistemoje gali bati ARBA
lengvatinio elektros tarifo maitinimo Saltinis, ARBA
apsauginis termostatas.

5.13 Kaip prijungti druskos tirpalo

2 Prijunkite apsauginio termostato (uzvertojo) kabelj

atitinkamy gnybtuy, kaip pavaizduota iliustracijoje toliau.

prie zemo slégio jungiklj

Priklausomai nuo galiojancCiy teisés akty gali tekti sumontuoti
druskos tirpalo zemo slégio jungiklj (jsigyjama atskirai).

@ PASTABA

Mechaninis. Rekomenduojame naudoti  mechaninj
druskos tirpalo Zemo slégio jungiklj. Jei naudojamas
elektrinis druskos tirpalo Zemo slégio jungiklis, talpinés
srovés gali trikdyti srauto jungiklio veikimg ir sukelti
jrenginio klaidg.

EGSAH/X06+10DA9W(G)
Daikin Altherma 3 GEO
4P569811-1C — 2020.07
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5 Elektros instaliacija

@ PASTABA

Pries atjungiant. Jei norite iSmontuoti arba atjungti
druskos tirpalo Zzemo slégio jungiklj, pirma nustatykite
[C-0B]=0 (druskos tirpalo Zemo slégio jungiklis
nesumontuotas). PrieSingu atveju atsiras klaida.

Laidai: 2x0,75 mm?

E Nustatykite nustatymy vietoje apzvalgos verte [C-0B]=1.

= Jei [C-0B]=0 (druskos tirpalo Zemo slégio jungiklis
nesumontuotas), jrenginys netikrina jvesties.

= Jei [C-OB]=1 (druskos tirpalo Zemo slégio jungiklis
sumontuotas), jrenginys tikrina jvestj. Jei jvestis yra "klaida",
ivyksta klaida EJ-01.

1 Atidarykite Sias dalis (zr. "3.2.1 Patalpose naudojamo jrenginio
atidarymas" [» 6]):

1 |VirSutinis skydas 1 5
2 |Vartotojo sgsajos skydas Qz
3 |Montuotojo jungikliy dézutés dangtelis

2 Prijunkite druskos tirpalo Zemo slégio jungiklio kabelj, kaip
parodyta iliustracijoje toliau.

S1PL
.

| B
/

3 Pritvirtinkite kabelj prie kabeliy sgvarzy laikikliy.

5.14 Termostato prijungimas pasyviam
vésinimui

INFORMACIJA

Apribojimas: Pasyvus vésinimas galimas tik naudojant:

= Tik Sildan¢ius modelius

= Druskos tirpalo temperattrg nuo 0 iki 20°C

Laidai: 2x0,75 mm?
1 Atidarykite Sias dalis (zr. "3.2.1 Patalpose naudojamo jrenginio
atidarymas" » 6]):

1 |VirSutinis skydas 1 3
2 |Vartotojo sgsajos skydas §L2
3 |Montuotojo jungikliy dézutés dangtelis

2 Prijunkite termostato kabelj prie atitinkamy gnybty, kaip
pavaizduota paveikslélyje.

3 Pritvirtinkite kabelj prie kabeliy sgvarzy laikikliy.

5.15 LAN adapteris
5.15.1 Apie LAN adapterj
Vidaus jrenginys turi integruota LAN adapterj (modelis:
BRPO069A61), kuris jgalina:
a Perkirpkite laido k|Ipa,' iSeinanciag i§ A16P/X13A/1+4 « Siluminio siurblio sistema valdyti programele
(sumontuota gamykloje)
b Sanddry jungtys (jsigyjama atskirai) o = Integruoti Silumos siurblio sistemg j "Smart Grid" sistemg
¢ Druskos tirpalo Zemo slégio jungiklio kabelio laidai
(kabelis jsigyjamas atskirai)
Montavimo vadovas DAIKIN EGSAH/X06+10DA9W(G)
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5 Elektros instaliacija

Komponentai: PCB

‘X1A

X1A~X4A Jungtys
a Jungiklis dvieiliu korpusu
b Bisenos LED diodai

Blisenos LED diodai

LED diodas

Aprasas Veikimas

LD1

Maitinimo tiekimo .
@ adapteriui ir jprasto
veikimo indikacija.

LED diodas
iprastas veikimas.

LED diodas NEZYBSI:
neveikia.

zybsi:

LD2

&

TCP/IP rysio su marSruto
parinktuvu indikacija.

LED diodas SVIECIA:
iprastas rysys.

LED diodas zybsi: rySio
sutrikimas.

LD3 Rysio su vidaus jrenginiu |+ LED diodas SVIECIA:
P1P2 indikacija. iprastas rysys.
= LED diodas zybsi: rysio
sutrikimas.
LD4 "Smart Grid" aktyvumo « LED diodas SVIECIA:
N indikacija. LAN adapteris valdo
)

vidaus jrenginio "Smart
Grid" funkcija.

= LED diodas
NESVIECIA:  sistema
veikia jprastomis
veikimo sglygomis
(erdvés Sildymas/
vésinimas, buitinio

kar§to vandens ruosa)
arba veikia "Smart Grid"

rezimu "|prastas
veikimas"/"Autonominis
veikimas".

Sistemos reikalavimai

Siluminio siurblio sistemai keliami reikalavimai priklauso nuo LAN
adapterio programos/sistemos schemos.

Valdymas programa

Punktas

Reikalavimas

Punktas

Reikalavimas

Irenginio valdymo
budas

Vartotojo sgsajoje bitinai nustatykite [2.9]=2
(Valdiklis = Patalpos termostatas)

Buitinio karsto

vandens nustatymai

Kad energija bty kaupiama buitinio karsto
vandens katile, vartotojo sgsajoje batinai
pasirinkite [9.2.1]=4 (Buitinis karstas
vanduo = Integruotas).

Elektros energijos

nustatymai

suvartojimo valdymo

Vartotojo sgsajoje bitinai pasirinkite:

= [9.9.1]=1 (Elektros energijos
suvartojimo valdymas =
Nenutrikstamas)

« [9.9.2]=1 (Tipas = ki)

INFORMACIJA

Nurodymai,

kaip atnaujinti programine jranga, pateikti

montuotojo informaciniame vadove.

5.15.2 Elektros jung€iy apzvalga

LAN adapterio
programineg jranga

Rekomenduojama, kad LAN adapterio
programiné jranga VISADA baty atnaujinta.

|renginio valdymo
budas

Vartotojo sgsajoje batinai nustatykite [2.9]=2
(Valdiklis = Patalpos termostatas)

"Smart Grid" sistema

Punktas

Reikalavimas

LAN adapterio

programine jranga

Rekomenduojama, kad LAN adapterio
programiné jranga VISADA baty atnaujinta.

Jungtys
U U
Osieeces® ooee
- g E o o o ©
— 1 =
] 4 L]
at L S 1 E
\ B = X1A
— N E
a2 _/‘;‘_ L =
] o
LF o
b 9, |X2A aue. o
& o
c o Ixsa U
! O
d O O
@] o
a1l | saulés baterijos inverterio/energijos valdymo sistemg
a2 230V AC aptikimo jtampa
b ] elektros skaitiklj
¢ Gamykloje sumontuotas kabelis | vidaus jrenginj (P1/P2)
d | marSruto parinktuva (per gamykloje sumontuotg
eterneto kabelj jrenginio iSoréje)
Jungtys
Atskirai jsigyjami kabeliai:
Jungtis Kabelio Laidai Maksimalus
skerspjuvis kabelio ilgis
Marsruto — — 50/100 m®
parinktuvas (per
gamykloje
sumontuotg
eterneto kabelj
jrenginio
iSoréje, kuris
ateina iS X4A)
Elektros 0,75~1,25 mm? 20) 100 m
skaitiklis (X2A)
Saulés baterijos| 0,75~1,5 mm? | Priklauso nuo 100 m
inverterio/ naudojimo©
energijos
valdymo
sistema
+230 V AC
aptikimo jtampa
(X1A)

EGSAH/X06+10DA9W(G)
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5 Elektros instaliacija

@ Eterneto kabelis: atsizvelkite j maksimaly leidZiamg atstumag tarp
LAN adapterio ir mar$ruto parinktuvo: Cat5e kabeliy atvejy —
50 m, Cat6 kabeliy atveju — 100 m.

® Sie laidai PRIVALO turéti apvalkalg. Rekomenduojamos dalies be
izoliacijos ilgis: 6 mm.

© Visi laidai j X1A PRIVALO biti HO5VV. Reikalaujamas dalies be
izoliacijos ilgis: 7 mm. Daugiau informacijos pateikiama skyriuje
"5.15.5 Saulés baterijos inverterio/energijos valdymo
sistema" [» 25].

5.15.3 Marsruto parinktuvas
|sitikinkite, kad LAN adapterj galima prijungti per LAN jungt;.

Minimali eterneto kabelio kategorija — Cat5e.

Kaip prijungti marsruto parinktuvag

Mars$ruto parinktuva prijunkite vienu $iy bady (A, B arba C):

PASTABA

Kad iSvengtuméte rysio sutrikimy dél atitrikusio kabelio,
NEVIRSYKITE eterneto kabelio minimalaus lenkimo
spindulio.

5.15.4 Elektros skaitiklis

Jei LAN adapteris prijungtas prie elektros skaitiklio, ziarékite, kad tai
baty elektros impulsy skaitiklis.

Reikalavimai:

Punktas Specifikacija

Tipas Impulsy skaitiklis (5 V DC
impulsy aptikimas)

= 100 impulsy/kWh
= 1000 impulsy/kWh

Impulso trukmé |Minimali 10 ms
jjungimo trukmé

Galimas impulsy skaicius

Minimali 100 ms
ISJUNGIMO
trukmé

a Gamykloje sumontuotas eterneto kabelis

b Marsruto parinktuvas (jsigyjamas atskirai)

¢ I8manusis telefonas su valdymo naudojant programg
funkcija

Priklauso nuo sistemos:
= 1N~ AC skaitiklis

= 3N~ AC skaitiklis (simetrinés
apkrovos)

= 3N~ AC skaitiklis

Matavimo tipas

(nesimetrinés apkrovos)

# Marsruto parinktuvo prijungimas

A |Laidinis

Cc

(Y
o

d Atskirai jsigyjamas eterneto kabelis:
= Minimali kategorija: Cat5e
= Maksimalus ilgis:

= 50 m Cat5e kabeliy atveju

= 100 m Cat6 kabeliy atveju

INFORMACIJA

Reikalaujama, kad elektros skaitiklis turéty impulsy iSvestj,
pagal kurig buty galima iSmatuoti bendrg | sistemag
tiekiama energijos kiekj.

Sitlomi elektros skaitikliai

Fazé ABB nuoroda

1N~ 2CMA100152R1000 B21 212-100

3N~ 2CMA100166R1000 B23 212-100

Kaip prijungti elektros skaitiklj

B |Belaidis

Q
2
|
|
|
|

e Belaidis tinkly sietuvas (jsigyjamas atskirai)

@ PASTABA

Siekiant iSvengti PCB paZeidimo, NELEIDZIAMA jungti
elektros laidy su jungtimis, jau prijungtomis prie PCB.
Pirma prijunkite laidus prie jung€iy, tada jungtis prijunkite
prie PCB.

C |Maitinimo linija

f Maitinimo linijos adapteris (jsigyjamas atskirai)

g Maitinimo linija (jsigyjama atskirai)

INFORMACIJA

LAN adapterj rekomenduojama prie marSruto parinktuvo
jungti tiesiogiai. Priklausomai nuo belaidzio tinkly sietuvo
ar maitinimo linijos adapterio modelio sistema gali neveikti

tinkamai.

1 Atidarykite Sias dalis (zr. "3.2.1 Patalpose naudojamo jrenginio
atidarymas" » 6]):

1 |VirSutinis skydas 1

2 |Vartotojo sgsajos skydas ﬁz
3 |Priekinis skydas
4

Pagrindinés jungikliy dézutés dangtelis 3

2 Prijunkite elektros skaitiklj prie LAN adapterio gnybty X2A/1+2.

Montavimo vadovas
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5 Elektros instaliacija

S18

"Smart Grid" veikimo rezimai SGO0 SG1
(X1A/1+2) (X1A/3+4)
Atidarytas Atidarytas

|prastas veikimas/autonominis
veikimas

"Smart Grid" NENAUDOJAMA

Rekomenduojamas
|[JUNGIMAS

Energijos kaupimas buitinio
karsto vandens katile ir (arba)
patalpoje, ESANT maitinimo
ribojimui.

Priverstinis ISJUNGIMAS

Irenginys ir elektrinis Sildytuvas
iSjungiami, jei elektros tarifas
didelis.

Priverstinis |JJUNGIMAS

Energijos kaupimas buitinio
karsto vandens katile ir (arba)
patalpoje, NESANT maitinimo
ribojimo.

Uzdarytas Atidarytas

Atidarytas Uzdarytas

Uzdarytas Uzdarytas

Daugiau informacijos ieSkokite montuotojo informaciniame vadove.

Kaip prijungti saulés baterijos inverterio/energijos
valdymo sistema

@ PASTABA

Siekiant iSvengti PCB paZeidimo, NELEIDZIAMA jungti
elektros laidy su jungtimis, jau prijungtomis prie PCB.
Pirma prijunkite laidus prie jungCiy, tada jungtis prijunkite
prie PCB.

INFORMACIJA

Atsizvelkite | kabelio poliskumg. Teigiamg laidg REIKIA
prijungti prie X2A/1; neigiama — prie X2A/2.

A |SPEJIMAS

Zidrékite, kad elektros skaitiklj prijungtuméte teisinga
kryptimi, kad jis matuoty bendrg | sistemg tiekiamag
energijos kiekj.

5.15.5 Saulés baterijos inverterio/energijos
valdymo sistema

m INFORMACIJA

Prie§ montuodami patvirtinkite, kad saulés baterijos
inverterio/energijos valdymo sistema turi skaitmenines
iSvestis, kuriy reikia jai prie LAN adapterio prijungti.
Daugiau informacijos ieSkokite montuotojo informaciniame
vadove.

Jungtis X1A skirta LAN adapteriui prijungti prie saulés baterijos
inverterio/energijos valdymo sistemos skaitmeniniy iSvesciy ir
suteikia galimybe Siluminio siurblio sistemg integruoti j "Smart Grid"
sistema.

X1A/N+L tiekia 230 V AC aptikimo jtampg | X1A jvesties kontakta.
230 V AC aptikimo jtampa leidzia aptikti skaitmeniniy jvesciy blseng
(atviros ar uzdaros) ir NETIEKIA maitinimo likusiai LAN adapterio
PCB daliai.

|sitikinkite kad X1A/N+L saugo greitaveikis pertraukiklis (vardiné
srové 100 mA~6 A, B tipas).

Likusi j X1A einanciy laidy dalis skiriasi priklausomai nuo
skaitmeniniy iSvesciy, kurios yra saulés baterijos inverterio/energijos
valdymo sistemoje, ir (arba) josy norimy naudoti "Smart Grid"
veikimo rezimy.

INFORMACIJA

Skaitmeniniy jvesciy prijungimas prie X1A priklauso nuo
"Smart Grid" sistemos. Tolesniuose nurodymuose
apraSytas prijungimas skirtas sistemai, kuri turi veikti
rezimu "Rekomenduojamas |[JUNGIMAS". Daugiau
informacijos ieSkokite montuotojo informaciniame vadove.

A ISPEJIMAS

|sitikinkite kad X1A/N+L saugo greitaveikis pertraukiklis
(vardiné srové 100 mA~6 A, B tipas).

A ISPEJIMAS

Jungiant laidus prie LAN adapterio gnybto X1A, bdtinai
patikimai pritvirtinkite kiekvieng laidg prie atitinkamo
gnybto. Laidy apkabas atidarykite atsuktuvu. Zidrékite, kad
plikas varinis laidas iki galo jsikiSty j gnybta (pliko varinio
laido TURI nesimatyti).

1§§
; ?’%b
21%/3

1 Atidarykite Sias dalis (zr. "3.2.1 Patalpose naudojamo jrenginio

atidarymas" [» 6]):
1
2
4
G3

2 Prijunkite aptikimo jtampa prie X1A/N+L. sitikinkite, kad X1A/N
+L saugo greitaveikis pertraukiklis (100 mA~6 A, B tipas).

1 |Vir8utinis skydas

Vartotojo sgsajos skydas

2
3 |Priekinis skydas
4 |Pagrindinés jungikliy déZutés dangtelis
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6 Konfiguracija

3 Kad sistema veikty rezimu "Rekomenduojamas
JJUNGIMAS" ("Smart Grid" sistema), prijunkite saulés baterijos
inverterio/energijos valdymo sistemos skaitmenines iSvestos
prie LAN adapterio skaitmeniniy jvesciy X1A/1+2 LAN.

S1S NL

6 Konfiguracija

6.1 Apzvalga: konfiglracija

Siame skyriuje aprasyta, ka reikia daryti ir Zinoti norint konfigdruoti
sumontuotg sistema.

@ PASTABA

Siame skyriuje paaiskinama tik pagrindiné konfigaracija.
ISsamesnio  paaiSkinimo ir papildomos informacijos
ieSkokite montuotojo informaciniame vadove.

nustatymai > Sgrankos vediklis. Kaip iSkviesti Montuotojo
nustatymai, zr. "6.1.1 Prieiga prie dazniausiai naudojamy
komandy" » 26].

= Véliau. Prireikus konfigiracijg galite pakeisti meniu struktdroje
arba apzvalgos nustatymuose.

INFORMACIJA

Pasibaigus sarankos vediklio ciklui, vartotojo sgsaja
parodys apzvalgos ekrang ir paprasys patvirtinti.
Patvirtinus, sistema pasileis i naujo ir bus parodytas
pagrindinis ekranas.

Prieiga prie nustatymy - lenteliy legenda

Montuotojo nustatymus galite pasiekti dviem skirtingais budais.
Taciau abiem badais galima pasiekti NE visus nustatymus. Jei taip
yra, atitinkamuose S$io skyriaus lentelés stulpeliuose rasoma
Netaikoma.

Biadas Stulpelis lentelése

Prieiga prie nustatymy naudojant elementg #
pagrindinio meniu rodinyje arba meniu Pavyzdziui: [2.9]
struktiiroje. Norédami jjungti narSymo kelig,
paspauskite mygtukg ? pagrindiniame
ekrane.

Prieiga prie nustatymy naudojant nustatymy Kodas

vietoje apzvalgos koda.

Pavyzdziui: [C-07]

Taip pat zr.:
= "Prieiga prie montuotojo nustatymy" [» 27]

= "6.5 Meniu struktdra: montuotojo nustatymy apzvalga" [» 34]

6.1.1 Prieiga prie dazniausiai naudojamy
komandy

Vartotojo teisiy lygio keitimas

Vartotojo teisiy lygj galima pakeisti taip:

1 |Eikite j [B]: Vartotojo profilis. QO

B

8 Vartotojo profilis

2 ||veskite taikyting vartotojo teisiy lygio PIN koda. —

= Pereikite per skaitmeny sara$g ir pakeiskite| O--- @
pasirinktg skaitmenj.

!Ouno
Q-0

= Zymeklj perkelkite i$ kairés j desine.
= Patvirtinkite PIN kodg ir teskite.

Kodél

Jei sistema  konfigruosite ~ NETINKAMAI, ji gali veikti
NENUMATYTU bidu. Konfigiracija veikia Siuos dalykus:

= Programinés jrangos skaiCiavimus

= Vartotojo sgsajos rodomus duomenis ir funkcijas
Kaip

Naudodami vartotojo sgsajg, galite konfiguruoti sistema.

= Pirmas kartas — sarankos vediklis. Kai pirmg kartg |JJUNGSITE
vartotojo sasajg (jrenginyje), sgrankos vediklis padés konfigiruoti
sistema.

= Paleiskite sarankos vediklj iS§ naujo. Jei sistema jau

sukonfigdruota, sgrankos vediklj galite paleisti i$ naujo. Norédami
i§ naujo paleisti sarankos vediklj, eikite | Montuotojo

Montuotojo PIN kodas

Montuotojas PIN kodas yra 5678. Dabar galima naudoti
papildomus meniu elementus ir montuotojo nustatymus.

5678

Patyrusio vartotojo PIN kodas

Patyres vartotojas PIN kodas yra 1234. Dabar vartotojui matomi
papildomi meniu elementai.
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6 Konfiglracija

Patyres vartotojas

1234

Vartotojo PIN kodas
Vartotojas PIN kodas yra 0000.

0000

Prieiga prie montuotojo nustatymy

1 Nustatykite vartotojo teisiy lygj Montuotojas.

2 Eikite j [9]: Montuotojo nustatymai.
Apzvalgos nustatymo modifikavimas
Pavyzdys: modifikuokite [1-01] i§ 15 j 20.

Daugumg nustatymy galima sukonfigdruoti naudojant meniu
struktdrg. Jei dél kokios nors priezasties reikia pakeisti nustatymg
naudojant apzvalgos nustatymus, tada apzvalgos nustatymus galima
iSkviesti taip:

1 |Nustatykite vartotojo teisiy lygj Montuotojas. Zr. —
"Vartotojo teisiy lygio keitimas" [» 26].

INFORMACIJA

Pakeitus apzvalgos nustatymus ir grizus | pagrindinj
ekrang, vartotojo sagsaja parodys iSkylantjjj ekrang ir
papra8ys i$ naujo paleisti sistema.

Patvirtinus, sistema pasileis i§ naujo ir bus pritaikyti
neseniai padaryti pakeitimai.

6.2 Sarankos vediklis

Pirma karty JJUNGUS sistemg, vartotojo sgsaja jus ves naudodama
sgrankos vediklj. Taip galésite nustatyti svarbiausius pradinius
nustatymus. Tokiu bddu jrenginys galés tinkamai veikti. Véliau, jei
reikia, galima nustatyti iSsamiau per meniu struktdrg.

6.2.1 Sarankos vediklis: kalba

# Kodas
[7.1] Netaikoma |Kalba

Aprasas

6.2.2 Sarankos vediklis: laikas ir data

# Kodas Aprasas
[7.2] Netaikoma |Nustatomas vietos laikas ir data
INFORMACIJA

Pagal numatytgjg nuostatg jjungtas vasaros laikas ir
nustatytas 24 valandy laiko formatas. Siuos nustatymus
galima pakeisti atliekant pirminj konfigiravimg arba meniu
struktdroje [7.2]: Vartotojo nustatymai > Laikas /

iki 20.
00 05 0A
01 20 |06 0B
1 02 07 oc
03 08 0D
04 09 OE
6 |Paspaude kairjjj reguliatoriy patvirtinkite naujg Qs-O
nustatyma.
7 |Paspaudus centrinj mygtuka griztama atgal | [

pagrindinj ekrana.

2 |Eikite j [9.1]: Montuotojo nustatymai > Nustatymy | {Q&-O data.
vietoje apzvalga.
3 |Sukdami kairjjj reguliatoriy pasirinkite pirma QO 6.2.3 Sarankos vediklis: sistema
nustatymo dalj ir patvirtinkite, paspausdami
reguliatoriy. Vidaus jrenginio tipas
Patalpose naudojamo jrenginio tipas yra rodomas, bet jo keisti
negalima.
0
1 Atsarginio Sildytuvo tipas
2 Atsarginis Sildytuvas pritaikytas taip, kad jj baty galima prijungti prie
3 placiausiai naudojamy Europos elektros tinkly. Atsarginio Sildytuvo
tipg galima perziaréti, bet negalima pakeisti.
4 |Sukdami kairjjj reguliatoriy pasirinkite antrg 0---0 # Kodas Aprasas
nustatymo dal; [9.3.1] [E-03] - 49U
00 05 0A Buitinis karstas vanduo
01 15 |06 0B ) . D . . s
1 02 o7 oc Toliau pateiktas nustatymas apibrézia, ar S|sten1a gali ruosti buitinj
03 08 oD karstg vandenj ir kuris katilas naudojamas. Sis nustatymas tik
04 09 oF skaitomas.
# Kodas Aprasas
5 |Sukdami deSinjjj reguliatoriy keiskite reiksme nuo 15 | O---O} [9.2.1] [E-05]@ = Be DHW (buitinis karStas vanduo)

[E-06]@ = Integruotas

[E-07]@ Atsarginis Sildytuvas taip pat bus
naudojamas buitiniam kar§tam
vandeniui Sildyti.

@ Naudokite ne apzvalgos nustatymus, o meniu struktdrg. Meniu
struktdros nustatymas [9.2.1] pakeicia Siuos 3 apzvalgos
nustatymus:

« [E-05]: ar sistema gali paruosti buitinj karsta vandenj?

+ [E-06]: ar sistemoje sumontuotas buitinio kar§to vandens
katilas?

» [E-07]: koks buitinio kar§to vandens katilas sumontuotas?

Avariné situacija
Kai Siluminis siurblys neveikia, kaip avarinj galima naudoti atsarginj

Sildytuvg. Tada jis perima Silumine apkrova automatiSkai arba
nustacius rankiniu badu.

EGSAH/X06+10DA9W(G)
Daikin Altherma 3 GEO
4P569811-1C — 2020.07

DAIKIN

Montavimo vadovas

27



6 Konfiguracija

= Kai pasirinkta Avariné situacija nuostata Automatinis ir
sugenda Siluminis siurblys, atsarginis Sildytuvas automatiskai
perima buitinio kar$to vandens ruos$g ir erdves Sildyma.

= Kai pasirinkta Avariné situacija nuostata Neautomatinis ir
sugenda Siluminis siurblys, buitinio karsto vandens ruo$a ir erdvés
Sildymas sustabdomi.
Norédami rankiniu budu atkurti per vartotojo sgsajg, eikite |
Gedimai pagrindinio meniu ekrang ir patvirtinkite, ar atsarginis
Sildytuvas gali perimti Silumine apkrova.

= Arba, kai nustatyta Avariné situacija parinktis:

= autom. SH sumazinta/DHW ijungta, erdvés Sildymas
sumazintas, bet buitinj karstag vandenj vis dar galima naudoti.

= autom. SH sumazinta/DHW iSjungta, erdvés Sildymas
sumazintas ir buitinio karsto vandens NERA.

= autom. SH iprasta/DHW iSjungta, erdvés Sildymas veikia
kaip jprastai, bet buitinio kar$to vandens NERA.

Panasiai kaip Neautomatinis rezimu, jrenginys gali perimti visg

apkrovg ir perduoti atsarginiam Sildytuvui, jei vartotojas tokig

parinktj suaktyvina Gedimai pagrindinio meniu ekrane.

Kad energijos sgnaudos neiSaugty, jei namuose ilgg laikg
neblnama, rekomenduojame nustatyti Avariné situacija parinktj
autom. SH sumazinta/DHW iSjungta.

# Kodas

Aprasas

[9.5.1] Netaikoma |= 0: Neautomatinis

= 1: Automatinis

= 2. autom. SH sumazinta/DHW
ijungta

= 3: autom. SH sumazinta/DHW
isjungta

= 4: autom. SH iprasta/DHW
isjungta

INFORMACIJA

Sugedus Siluminiam  siurbliui ir nesant pasirinktam
Avariné situacija nustatymui Automatinis (1
nustatymas), patalpos apsaugos nuo Serk$no funkcija,
grindy Sildymo pagrindo dziovinimo funkcija ir vandens
vamzdziy apsaugos nuo uz$alimo funkcija isliks aktyvintos,
net jei vartotojas NEPATVIRTINA avarinio rezimo.

Zony skaicius

Sistema gali tiekti iStekantj vandenj iki 2 vandens temperatiiry zony.
Konfigruojant reikia nustatyti vandens zony skaiciy.

INFORMACIJA

MaiSymo stotis. Jei jlsy sistemoje yra 2 IVT zonos, pries
pagrindine IVT reikia sumontuoti maiSymo stotj.

# Kodas Aprasas
[4.4] [7-02] = 0:Viena zona
Tik  viena iStekancio vandens
temperatdros zona:
SANA
B E: drr
i b
a
7 7 7
a Pagrindiné IVT zona
[4.4] [7-02] = 1:Dvi zonos

Dvi iStekancio vandens temperatiros
zonos. Pagrindine iStekancio vandens
temperatlros zong sudaro didesnés
galios Sildymo jrenginiai ir maiSymo

stotis, paruosianti norimos
temperatiros iStekantj vanden;.
Sildant:
a
-D' fo) =
I |
[T LT L1
3 ©] (] [

-+

L

1
Lo
'\J'\J'\J'\.‘

L
b
7

N

a Papildoma IVT zona: auksciausia
temperatudra

b Pagrindiné IVT zona: Zemiausia
temperatdra

¢ MaiSymo stotis

@ PASTABA

Taip NESUKONFIGURAVUS sistemos, galima sugadinti

Sildymo jrenginius. Jei yra 2 zonos, tada svarbu, kad

Sildant:

= Zemiausios vandens temperatiros zona bty
sukonfigdruota kaip pagrindiné zona, o

= aukSCiausios vandens temperatiros zona buity
sukonfigdruota kaip papildoma zona.
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6 Konfiglracija

@ PASTABA

Jei yra 2 zonos ir Sildymo jrenginiy tipai neteisingai
sukonfigdruoti, aukStos temperatiros vanduo gal bati
siunCiamas link Zemos temperattros Sildymo jrenginio
(grindinio Sildymo). Kad to iSvengtumeéte:

= Sumontuokite kar§to vandens voZtuva/termostatinj
voztuvg, kad karStesnis vanduo netekéty link Zzemos
temperataros Sildymo jrenginio.

= Teisingai nustatykite pagrindinés zonos [2.7] ir
papildomos zonos [3.7] Sildymo jrenginiy tipus,
atsizvelgdami j prijungta Sildymo jrengin;.

@ PASTABA

| sistemg galima integruoti virSslégio voztuva. Turékite
omenyje, kad 8&is voztuvas gali bdti nerodomas
iliustracijose.

6.2.4 Sarankos vediklis: atsarginis Sildytuvas

Atsarginis Sildytuvas pritaikytas taip, kad jj baty galima prijungti prie
placiausiai naudojamy Europos elektros tinkly. Jei yra atsarginis
Sildytuvas, vartotojo sgsajoje bdtina nustatyti jtampg ir maksimalig
galia.
Jtampa
Priklausomai nuo to, kaip atsarginis Sildytuvas prijungtas prie tinklo ir
kokia jtampa tiekiama, butina nustatyti teisingg verte. Bet kokioje
sgrankoje atsarginis Sildytuvas veiks 1 kW Zingsniais.

# Kodas
[9.3.2] [5-0D]

Aprasas
= 0:230 Vv, 1 fazeé

= 2:400 V, 3 fazeés

Maksimali galia

Maksimali galia veikiant jprastai:
= 3 kW 230 V, 1N~ jrenginiui

= 6 kW 400 V, 3N~ jrenginiui

Atsarginio Sildytuvo maksimali galia gali bati ribota. Nustatyta verte
priklauso nuo naudojamos jtampos (Zr. toliau esancig lentele) ir yra
maksimali galia veikiant avariniu rezimu.

# Kodas
[9.3.5] [4-071®

Aprasas
0~6 kW, kai nustatyta 230 V, 1N~ jtampa
0~9 kW, kai nustatyta 400 V, 3N~ jtampa

@ Jei nustatyta mazesné [4-07] verté, tada maziausia verté bus
naudojama visais veikimo rezimais.

6.2.5 Sarankos vediklis: pagrindiné zona

Cia galima pasirinkti svarbiausig pagrindinés i$tekangio vandens
zonos nustatymag.

Silumos $altinio tipas

Pagrindinés zonos susSildymas arba atvésinimas gali uztrukti ilgiau.
Tai priklauso nuo:

= vandens tdrio sistemoje,
= pagrindinés zonos Sildymo jrenginio.

Nustatymas Silumos 3altinio tipas gali kompensuoti $ildymo/
vésinimo sistemos létumg arba greitumg Sildymo/vésinimo ciklo
metu. Valdant patalpos termostatu, Silumos $altinio tipas daro
jtaka maksimaliai norimos iStekanCio vandens temperatiros
moduliacijai ir galimybei naudoti automatinj vésinimo/Sildymo
pakeitima, priklausomai nuo patalpos aplinkos temperataros.

Svarbu nustatymg Silumos 3altinio tipas nustatyti teisingai ir

atsizvelgiant j savo sistemos iSdéstyma. Nuo to priklauso
pagrindinés zonos tikslinis temperatdros skirtumas.

# Kodas Aprasas

[2.7] [2-0C] = 0:Grindinis $ildymas
= 1:Ventiliatorinis konvektorius

= 2:Radiatorius

Sildymo jrenginio tipo nustatymas turi jtakos erdvés Sildymo
nuostaciy intervalui ir tiksliniam temperatdry skirtumui Sildant:

Aprasas Erdvés Sildymo nustatymy

intervalas

0: Grindinis Sildymas Daugiausia 55°C

1:Ventiliatorinis
konvektorius

Daugiausia 65°C

2: Radiatorius Daugiausia 65°C

Valdiklis
ApibréZkite, kaip valdomas jrenginio veikimas.

Valdiklis Valdant Siuo budu...
Istekantis Irenginio veikimas nustatomas pagal iStekancio
vanduo vandens temperatura, nepriklausomai nuo

esamos patalpos temperatiros ir/arba patalpos
Sildymo ar vésinimo uzklausos.
ISorinis Irenginio veikimas nustatomas pagal iSorinj
patalpos termostatg arba panasy jrenginj (pvz., Siluminio
termostatas siurblio konvektoriy).
Patalpos Irenginio veikima lemia aplinkos temperatdra,
termostatas kurig nurodo speciali Zmogaus komforto sgsaja
(BRC1HHDA naudojama kaip patalpos
termostatas).

# Kodas Aprasas

[2.9] [C-07] = 0: IStekantis vanduo

= 1:ISorinis patalpos termostatas

= 2:Patalpos termostatas

Nuostacio rezimas
Apibrézkite nustatymo rezima:

= Fiksuotas: pageidaujama iStekanCio vandens temperatlra
nepriklauso nuo lauko aplinkos temperatros.

= Veikiant Nuo oro priklausomas $ildymas, fiksuotas
vésinimas  rezimu, pageidaujama iStekanCio  vandens
temperatira:

= priklauso nuo lauko aplinkos temperataros Sildant
= NEPRIKLAUSO nuo lauko aplinkos temperatiros vésinant

= Veikiant Nuo oro priklausomas veikimas rezimu,
pageidaujama iStekancio vandens temperatira priklauso nuo
lauko aplinkos temperatdros.

# Kodas

[2.4] Netaikoma |Nuostacio rezimas:

Aprasas

* Fiksuotas

= Nuo oro priklausomas Sildymas,
fiksuotas vésinimas

= Nuo oro priklausomas veikimas

Kai veikia nuo oro priklausomas rezimas, esant Zemai lauko
temperatarai, vanduo bus Siltesnis ir atvirk$Ciai. Naudojant nuo oro
priklausomg rezimg, vartotojas gali padidinti arba sumazinti
vandens temperatirg daugiausia 10°C.

Grafikas

Rodo, ar pageidaujama iStekanio vandens temperatira atitinka
plana. IVT nuostacio rezimo [2.4] jtaka:
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= Jei naudojamas Fiksuotas IVT nuostacio rezimas, veiksmai
pagal plang atliekami atsizvelgiant j i§ anksto nustatytas arba
vartotojo nurodytas iStekancio vandens temperatiros reikSmes.

= Jei naudojamas Nuo oro priklausomas veikimas IVT
nuostacio rezimas, veiksmai pagal plang apima i§ anksto
nustatytus arba vartotojo nurodytus pageidaujamus perjungimus.

# Kodas
[2.1] Netaikoma |= 0: Ne

Aprasas

= 1: Taip

6.2.6 Sarankos vediklis: papildoma zona

Cia galima pasirinkti svarbiausig papildomos i$tekan&io vandens
zonos nustatyma.

Silumos $altinio tipas

Daugiau informacijos apie $ig funkcijg ieSkokite "6.2.5 Sarankos
vediklis: pagrindiné zona" [» 29].

# Kodas Aprasas
[3.7] [2-0D] = 0:Grindinis $ildymas
= 1:Ventiliatorinis konvektorius
= 2:Radiatorius
Valdiklis

Cia rodomas valdymo tipas, bet jo pakeisti negalima. Jj lemia
pagrindinés zonos valdymo tipas. Daugiau informacijos apie funkcijg
ieSkokite "6.2.5 Sgrankos vediklis: pagrindiné zona" [» 29].

Komforto nuostatis

Taikoma tik kai buitinis karStas vanduo ruoSiamas pagal Tik
grafikas arba Grafikas + pasildymas. Programuodami plang
galite pasinaudoti i$ anksto nustatytu komforto nuostaciu. Kai véliau
norésite pakeisti laikymo nuostatj, tai reikés padaryti tik vienoje
vietoje.
Katilas bus Sildomas, kol bus pasiekta laikymo komforto
temperatira. Tai yra aukSCiausia pageidaujama temperatira, kai
suplanuotas komforto iSlaikymo veiksmas.
Be to, galima uZprogramuoti $ildymo sustabdyma. Si funkcija
iSjungia katilo Sildyma, net jei nustatyta temperatira NEBUVO
pasiekta. Uzprogramuokite Sildymo sustabdymg tik kai katilo
Sildymas visiSkai nepageidaujamas.

# Kodas
[5.2] [6-0A]

Aprasas

Komforto nuostatis:

- 30°C~[6-0E]°C

Ekonomijos nuostatis

Taupaus Sildymo temperatira atitinka zemesne pageidaujamg
katilo temperatirg. Tai yra pageidaujama temperatlra, Kkai
suplanuotas taupus Sildymas (pageidautina diena).

# Kodas
[5.3] [6-0B]

Aprasas

Ekonomijos nuostatis:
= 30°C~min(50,[6-0E])°C

Pasildymo nuostatis

Pageidaujama pasildymo katilo temperatira, naudojama:

# Kodas Aprasas = Grafikas + pasSildymas rezimu, veikiant paSildymo rezimui:
[3.9] Netaikoma |= O0: pagal IStekantis vanduo, jei uztikrinama minimali  katilo temperatira nustatoma pagal
pagrindinés zonos valdymo tipas yra Pasildymo nuostatis, i§ jo atémus paSildymo histerezés
pagal Istekantis vanduo. reikSme. Katilo temperatlrai nukritus zemiau Sios reik8més,
= 1: pagal ISorinis patalpos katilas Sildomas.
termostatas, jei pagrindinés zonos = komforti§ko Sildymo metu, teikiant pirmenybe buitinio karsto
valdymo tipas yra pagal ISorinis vandens ruosai. Kai katilo temperatira virSija Sig reikSme, buitinio
patalpos termostatas  arba karsto vandens ruoSa ir patalpy Sildymas/vésinimas vykdomi
Patalpos termostatas. nuosekliai.
Grafikas # Kodas Aprasas
[5.4] [6-0C] Pasildymo nuostatis:

Rodo, ar pageidaujama iStekanCio vandens temperatdra atitinka
plana. Taip pat zr. "6.2.5 Sarankos vediklis: pagrindiné zona" [» 29].

# Kodas
[3.1] Netaikoma |= 0: Ne

Aprasas

= 1:Taip

6.2.7 Sarankos vediklis: katilas

Sildymo rezimas

Buitinj karStg vandenj galima paruosti 3 skirtingais bddais. Jie
skiriasi vienas nuo kito pageidaujamos katilo temperatiros
nustatymo budu ir kaip jrenginys jg palaiko.

# Kodas Aprasas
[5.6] [6-0D] Sildymo rezimas:
= 0: Tik pasildymas: leidziama tik
pasildyti.

= 1: Grafikas + pasildymas: buitinio
karsto vandens katilas Sildomas pagal
plang, o tarp planiniy Sildymo cikly
galima pakartotinai pasildyti.

= 2: Tik grafikas: buitinio karsto
vandens katilg galima Sildyti TIK pagal

plang.

Daugiau informacijos rasite eksploatavimo vadove.

+ 30°C~min(50,[6-0E])°C

6.3 Nuo oro priklausoma kreivé

6.3.1 Kas yra nuo oro priklausoma kreivé?

Nuo oro priklausomas veikimas

Irenginio veikimas "priklauso nuo oro", jei pageidaujama iStekancio
vandens temperatlra arba Kkatilo temperatira automatiskai
nustatoma pagal lauko temperatlrg. Todél jis prijungiamas prie
temperatdros jutiklio, esancio ant pastato Siaurinés sienos. Jei lauko
temperatlra krenta arba kyla, jrenginys iSkart tai kompensuoja.
Todeél jrenginiui nereikia laukti termostato atsako, kad padidinty arba
sumazinty iStekancio vandens arba katilo temperatlrg. Kadangi jis
reaguoja grei¢iau, iSvengiama dideliy vidaus temperatlros bei
vandens temperattros Ciaupuose kilimy ir kritimy.

Pranasumas

Nuo oro priklausomas veikimas sumazina energijos sgnaudas.

Nuo oro priklausoma kreivé

Kad jrenginys galéty kompensuoti temperatiros skirtumus, jis veikia
pagal nuo oro priklausomg kreive. Si kreivé apibréZia, kokia turi bati
katilo arba iStekancio vandens temperatlra esant skirtingoms lauko
temperatlros vertéms. Kreivés nuolydis priklauso nuo tokiy vietos
sglygy kaip klimatas ir namo izoliacija, todél montuotojas arba
vartotojas turi pakoreguoti kreive.

Montavimo vadovas
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6 Konfiglracija

Nuo oro priklausomos kreivés tipai
Yra 2 nuo oro priklausomy kreiviy tipai:
= 2 tasky kreivé

= Nuolydzio-poslinkio kreivé

Kurio tipo kreive naudoti koregavimui priklauso nuo jisy asmeninio
pasirinkimo.  Zr. "6.34 Nuo oro priklausomy kreiviy
naudojimas" [» 32].

Tinkamumas

Nuo oro priklausoma kreive tinkama:
= Pagrindiné zona — Sildymas

= Pagrindiné zona — vésinimas

= Papildoma zona — Sildymas

= Papildoma zona — vésinimas

= Katilas (pasiekiama tik montuotojams)

INFORMACIJA

Norédami, kad sistemos veikimas priklausyty nuo oro,
teisingai sukonfigiruokite pagrindinés zonos, papildomos
zonos ar katilo nuostatj. Zr. "6.3.4 Nuo oro priklausomy
kreiviy naudojimas" [» 32].

6.3.2 2 tasky kreivé

Apibrézkite nuo oro priklausomg kreive su Siais dviem nuostadiais:
= Nustatymas (X1, Y2)

= Nustatymas (X2, Y1)

Pavyzdys
[E 1 a
Y2
Y1
xi X2 o
Punktas Aprasas
a Pasirinkta nuo oro priklausoma zona:

pagrindinés arba papildomos zonos Sildymas
. ﬁi: pagrindinés arba papildomos zonos vésinimas

1
. r buitinis karstas vanduo

X1, X2 |Lauko aplinkos temperatdros pavyzdziai

Y1, Y2 |Pageidaujamos katilo temperatlros arba iStekancio
vandens temperatiros pavyzdziai. Piktograma atitinka
tos zonos Sildymo jrengin;:

. @: grindinis Sildymas
. E]: ventiliatorinis konvektorius

. [ﬂ]': radiatorius

. Ij: buitinio kar$to vandens katilas

Galimi veiksmai ekrane

©---O Eiti per temperatiros reikSmes.
O---0} Pakeisti temperatarg.

O-=Q..  |Pereiti prie kitos temperatdros.
Q:o-O Patvirtinti pakeitimus ir testi.

6.3.3 Nuolydzio-poslinkio kreivé

Nuolydis ir poslinkis
ApibréZkite nuo oro priklausomg kreive pagal jos nuolydj ir poslinkj:

= Pakeiskite nuolydj, kad iStekancio vandens temperatira skirtingai
didéty arba mazéty esant skirtingoms aplinkos temperatiros
vertéms. Pavyzdziui, jei iStekancio vandens temperatira bendrai
yra tinkama, bet esant zemai aplinkos temperatirai — per zema,
padidinkite nuolydj, kad iStekancio vandens temperatira baty tuo
labiau didinama kuo labiau mazéja aplinkos temperatira.

= Pakeiskite poslinkj, kad iStekancio vandens temperatdra vienodai
didéty arba mazéty esant skirtingoms aplinkos temperatiros
vertéms. Pavyzdziui, jei iStekanCio vandens temperatira visada
Siek tiek per Zema esant skirtingoms aplinkos temperatiros
vertéms, paslinkite kreive j virSy, kad esant visoms aplinkos
temperatlros vertéms iStekancio vandens temperatira padidéty
vienodai.

Pavyzdziai

Nuo oro priklausoma kreive, kai pasirinktas nuolydis:

X1 X2 '8

Nuo oro priklausoma kreive, kai pasirinktas poslinkis:

2 —a ---b 1 e
L
E —d
1 | ST
Y3 I --------
Y2 I
Y1
X1 X2 O
Punktas Aprasas
a NOP kreivé prie$ pakeitimus.

b NOP kreivé po pakeitimy (kaip pavyzdys):

= Pakeitus nuolydj, nauja pageidaujama temperattra X1
ta8ke netolygiai didesné negu pageidaujama
temperatira X2 taske.

= Pakeitus poslinkj, nauja pageidaujama temperatdra
X1 tasSke tolygiai didesné kaip ir pageidaujama
temperatira X2 taske.

c Nuolydis
d Poslinkis
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Punktas

Aprasas

e Pasirinkta nuo oro priklausoma zona:

e pagrindinés arba papildomos zonos Sildymas
. ﬁi: pagrindinés arba papildomos zonos vésinimas

L
. r buitinis karstas vanduo

= [3.C] Papildoma zona >PNO kreivés tipas

= [6.E] Katilas > PNO kreivés tipas
Apribojimas: pasiekiama tik montuotojams.

Nuo oro priklausomos kreivés pakeitimas

Zona

Eikite j ...

Pagrindiné zona - Sildymas

[2.5] Pagrindiné zona >

X1, X2 |Lauko aplinkos temperatiros pavyzdziai Sildymo NOP kreivé
Y1, Y2, |Pageidaujamos katilo temperatiros arba iStekancio Pagrindiné zona — vésinimas |[2.6] Pagrindiné zona >
Y3, Y4 |vandens temperatlros pavyzdziai. Piktograma atitinka Vésinimo NOP kreivé
tos zonos Sildymo jrengin;: Papildoma zona — $ildymas [3.5] Papildoma zona >
= grindinis Sildymas >ildymo NOP kreivé
Papildoma zona — vésinimas |[3.6] Papildoma zona >
. E]: ventiliatorinis konvektorius Vésinimo NOP kreive
. I]]I: radiatorius Katilas Apribojimas: pasiekiama tik
montuotojams.
. E: buitinio kars$to vandens katilas [5.C] Katilas > PNO kreivé
Galimi veiksmai ekrane INFORMACIJA
©---0O Pasirenkamas nuolydis arba poslinkis. Maksimalus ir minimalus nuostaciai
©-+@  |Padidinamas arba sumazinamas nuolydis arba Negalima sukonfigdruoti kreivés, kurios temperatiros yra
poslinkis. aukstesnés arba Zemesnés negu tai zonai arba katilui
O--*Q..  |Kai pasirinktas nuolydis: nustatomas nuolydis ir nustatyti maksimalus ir minimalus nuostaciai. Pasiekus
pereinama prie poslinkio. maksimaly arba minimaly nuostatj, kreivé eina tiesiai.
Kai pasirinktas poslinkis: nustatomas poslinkis. Nuo oro priklausomos kreivés tikslinimas: nuolydzio-poslinkio
Q-0 Patvirtinami pakeitimai ir grjztama j submeniu. kreive
Tolesnéje lenteléje aprasyta, kaip patikslinti zonos arba katilo nuo
6.3.4  Nuo oro priklausomy kreiviy naudojimas oro priklausoma kreive:
- . . . . Jaucdiate, kad ... Tikslinkite naudodami
Sukonfiglruokite nuo oro priklausomas kreives pagal tolesnius . I
. nuolydj ir poslinkj:
nurodymus:
Esant jprastai |Esant zemai lauko| Nuolydis Poslinkis
Nustatymo rezimo apibrézimas lauko temperatirai ...
Norint naudoti nuo oro priklausomg kreive, reikia apibréZti teisingg temperatarai ...
nustatymo rezima;: GERAI Salta 1 —
Eikite j nustatymo rezimg ... | Nustatykite nustatymo rezima GERAI Karsta l —
Salta GERAI ! 1
Pagrindiné zona - Sildymas Salta Salta - 1
[2.4] Pagrindiné zona > Nuo oro priklausomas Salta Karsta ! 1
Nuostacio rezimas §ildymas, fiksuotas -
vésinimas ARBA Nuo oro Karsta GVERAI T !
priklausomas veikimas Karsta Salta 1 !
Pagrindiné zona — vésinimas Karsta Karsta — !

[2.4] Pagrindiné zona >
Nuostacio rezimas

Nuo oro priklausomas
veikimas

Papildoma zona — Sildymas

Nuo oro priklausomos kreivés tikslinimas: 2 tasky kreivé

Tolesnéje lenteléje apradyta, kaip patikslinti zonos arba katilo nuo

oro priklausoma kreive:

[3.4] Papv)%ldomz?. zona > ’1“.]0 oro pr‘1l.<1ausomas Jauciate, kad ... Tikslinkite naudodami
Nuostacio rezimas S§ildymas, fiksuotas nustatymus:
vésinimas ARBA Nuo oro -
priklausomas veikimas Esant jprastai |Esant Zemai lauko| Y2@ | Y1@ | X1@ | X2@
Panild — lauko temperatirai ...
apildoma zona - vésinimas temperatirai ...
[3.4] PaEJ::leom?. zona > Nuc.) t?ro priklausomas GERA| Salta 1 _ 1 _
Nuostacio rezimas veikimas
- GERAI Karsta l — ! —
Katilas =
- — — — - Salta GERAI — i — i
[5.B] Katilas > Nuostacio Apribojimas: pasiekiama tik 3 3
rezimas montuotojams. valta alta 1 T T 1
Nuo oro priklausomas Salta Karsta ! 1 ! )
veikimas Karsta GERAI — l — l
. s . Karsta Salta 1 ! 1 1
Nuo oro priklausomos kreivés tipo pakeitimas
. L L . . . . Karsta Karsta l l l l
Norédami pakeisti visy zony (pagrindinés bei papildomos) ir katilo R . —
tipg, eikite j [2.E] Pagrindiné zona > PNO kreivés tipas. Zr."6.3.2 2 tasky kreive” p 31].
Perziareéti, koks tipas pasirinktas, taip pat galima Siuo budu:
Montavimo vadovas DAIKIN EGSAH/X06+10DA9W(G)
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6 Konfiglracija

6.4 Nustatymy meniu

Papildomus nustatymus galima pasirinkti naudojant pagrindinio
meniu ekrang ir jo submeniu. Cia pateikiami svarbiausi nustatymai.

6.4.1 Pagrindiné zona

Termostato tipas

Taikoma tik valdant iSoriniu patalpos termostatu.

@ PASTABA

Jei naudojamas iSorinis patalpos termostatas, jis valdys
patalpos apsauga nuo Serk$no. Taciau patalpos apsauga
nuo Salcio galima tik tada, jei [C.2] Patalpy S$ildymas /
vésinimas=Ijungta.

# Kodas
[2.A] [C-05]

Aprasas

ISorinio patalpos termostato tipas, skirtas
pagrindinei zonai:

= 1: 1 kontaktas: naudojamas iSorinis
patalpos termostatas gali tik siysti
termostato  JJUNGIMO/ISJUNGIMO
biseng. Sildymo ar vésinimo poreikis
neskiriamas.

= 2: 2 kontaktai: naudojamas iSorinis
patalpos termostatas gali siysti atskirg
Sildymo/vésinimo termostato
JJUNGIMO/ISJUNGIMO bisena.

6.4.2 Papildoma zona

Termostato tipas

Taikoma tik valdant iSoriniu patalpos termostatu. Daugiau
informacijos apie funkcijg ieSkokite "6.4.1 Pagrindiné zona" [» 33].

# Kodas
[3.A] [C-06]

Aprasas

ISorinio patalpos termostato tipas, skirtas
papildomai zonai:

= 1:1 kontaktas
= 2:2 kontaktai

6.4.3 Informacija

Atstovo informacija
Cia montuotojas gali jrasyti savo kontaktinj numer;.
# Kodas

[8.3] Netaikoma |Numeris, kuriuo gali skambinti su
problemomis susiddre vartotojai.

Aprasas

6.4.4 Druskos tirpalo uzsalimo temperatira

Druskos tirpalo uzSalimo temperatiira

UzSalimo temperatira skiriasi priklausomai nuo antifrizo tipo ir
koncentracijos druskos tirpalo sistemoje. Toliau nurodytais
parametrais nustatoma jrenginiy uzSalimo prevencijos ribiné
temperatdra. Norint leisti temperatiros matavimo nuokrypius,
druskos tirpalo koncentracija TURI atlaikyti Zemesne temperatiirg
nei nustatyta.

Bendroji taisyklé: jrenginiy uzSalimo prevencijos ribiné temperatdra
TURI badti 10°C zemesné uz maziausig galimg jrenginio druskos
tirpalo jleidimo temperatarg.

Pavyzdys: kai maziausia jmanoma druskos tirpalo jleidimo
temperatira tam tikroje sistemoje yra —2°C, tada jrenginio uzsalimo
prevencijos ribiné temperatira TURI bdti lygi —12°C arba Zemesné.
Rezultatas: druskos tirpalo miSinys NEGALI uzSalti virS tos
temperatlros. Siekiant iSvengti jrenginio uzSalimo, kruopsciai
patikrinkite druskos tirpalo rasj ir koncentracija.

# Kodas Aprasas
[9.M] [A-04] Druskos tirpalo uzSalimo
temperatira:
= 0:2°C
= 1:-2°C
= 2:-4°C
= 3:-6°C
= 4:-9°C
= 5:-12°C
» 6:-15°C
= 7:-18°C

@ PASTABA

Nustatymg Druskos tirpalo uz$alimo temperatira
galima keisti ir nuskaityti parametre [9.M].

Pakeite nustatytg punkte [9.M] arba nustatymy vietoje
apzvalgoje [9.1], prieS paleisdami jrenginj i§ naujo per
vartotojo sasajg palaukite 10 minuciy, kad nustatymas baty
teisingai jraSytas atmintyje.

Sj nustatymg galima keisti TIK tada, jei uZmegztas
hidromodulio ir  kompresoriaus modulio rysys.
Hidromodulio ir kompresoriaus modulio rysSys
NEUZTIKRINAMAS ir (arba) negalimas, jei:

= vartotojo sgsajoje rodoma klaida "U4",

= Siluminio siurblio modulis prijungtas prie lengvatinio
elektros tarifo maitinimo Saltinio, kuriame sutriko
maitinimo tiekimas ir suaktyvintas lengvatinio elektros
tarifo maitinimo Saltinis.

EGSAH/X06+10DA9W(G)
Daikin Altherma 3 GEO
4P569811-1C — 2020.07

DAIKIN

Montavimo vadovas

33



6 Konfiguracija

6.5

Meniu struktiara: montuotojo nustatymy apzvalga

[9]

Montuotojo nustatymai

[9.2]

Buitinis karstas vanduo

Sarankos vediklis

Buitinis karstas vanduo

Atsarginis Sildytuvas

Avariné situacija

Balansavimas

Vandens vamzdziy uzSalimo prevencija
Lengvatinio tarifo maitinimo Saltinis
Elektros energijos suvartojimo valdymas
Energijos matavimas

Jutikliai

Bivalentinis

Pavojaus signaly iSvestis

Automatinis paleidimas i$ naujo
Elektros energijos taupymo funkcija
ISjungti apsaugos funkcijas

Priverstinis atSildymas

Nustatymy vietoje apzvalga

Druskos tirpalo uzsalimo temperatdra

(*) Taikoma tik Svedy kalba.

Buitinis karstas vanduo
DHW siurblys

DHW siurblio grafikas
Saulés sistemos

[9.3]

Atsarginis Sildytuvas

Atsarginio Sildytuvo tipas
Jtampa

Saranka

Pusiausvyra

Pusiausvyros temperatira
Eksploatavimas
Maksimali galia

[9.6]

Balansavimas

Patalpy Sildymo prioritetas

Prioritetiné temperatira

Apsaugos nuo dazny jjungimy laikmatis
Minimalios veikimo trukmés laikmatis
Maksimalios veikimo trukmés laikmatis
Papildomas laikmatis

[9.8]

Lengvatinio tarifo maitinimo $altinis

Lengvatinio tarifo maitinimo Saltinis
Sildytuvo leidimas
Siurblio leidimas

[9.9]

Elektros energijos suvartojimo valdymas

"
@)

Elektros energijos suvartojimo valdymas
Tipas

Riba

1 riba

2 riba

3 riba

4 riba

Prioritetinis Sildytuvas
Srovés jutiklio nuokrypis
BBR16 aktyvinimas
BBR16 galios riba

[9.A] Energijos matavimas

1 elektros skaitiklis
2 elektros skaitiklis

[9.B] Jutikliai

1Sorinis jutiklis
1Sor. apl. jutiklio nuokrypis
Vidutinis laikas

[9.C] Bivalentinis

Bivalentinis

Katilo efektyvumas
Temperatira
Histerezé

INFORMACIJA

Atsizvelgiant | pasirinktus montuotojo nustatymus ir
jrenginio tipg, nustatymai bus matomi/nematomi.
Montavimo vadovas DAIKIN EGSAH/X06+10DA9W(G)
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7 Paruosimas naudoti

7 ParUOSImaS naUdOtl O] .Maltl.n.lmo. - sa!tml.c.o ltampa. atitinka jrenginio
identifikacinéje etiketéje nurodytg jtampa.
@ PASTABA (] Jungikliy dézutéje NERA atsilaisvinusiy jungéiy arba
sugedusiy elektros komponenty.
Jrenginj galima eksploatuoti TIK su veikianCiais l'Jg ullqee”ro' .po'nq -
termistoriais ir (arba) slégio jutikliais (jungikliais). Priesingu ] Vidaus jrenginio V'dUJev[\‘ERA sugadinty komponenty
atveju gali sudegti kompresorius. arba suspausty vamzdziy.
] Atsarginio Sildytuvo pertraukiklis F1B (jsigyjamas
@ PASTABA atskirai) yra JJUNGTAS.
Prie$ jjungdami jrenginio maitinimg, jsitikinkite, kad tiek ] Sumontuoti tinkamo dydzio ir tinkamai izoliuoti vamzdziai.
buitinio kar$to vandens bakas, tiek erdvés Sildymo
kontiras yra uzpildyti. O Vidaus jrenginyje NERA vandens ir (arba) druskos
tirpalo nuotékio.
] Nejuntama panaudoto druskos tirpalo kvapo pédsaky.
] Oro isleidimo voztuvas turi bdti atidarytas (bent
2 apsisukimus).
] Atidarytas slégio mazinimo voztuvas iSleidzia vanden;.
x « Turi iStekeéti Svarus vanduo.
] Uzdarymo voztuvai tinkamai sumontuoti ir visiSkai
—<t —<F atidaryt.
Buitinio karsto vandens katilas visiSkai pripildytas.
Jei bus neuzpildyti ir jei veiks rezimas Avariné ] artint rstov flas visiskal pripiidy
situacija, atsarginio Sildytuvo Siluminis saugiklis gali Drusk iroalo si - d . toisingai
perdegti. Kad iévengtuméte atsarginio  Sildytuvo 0] j'u_lsd c:s tirpalo sistema ir vandens sistema teisingai
sugadinimo, prie$ jjungdami maitinimg, uzpildykite jrenginj. uzptidytos.
INFORMACIJA PASTABA
Apsauginés funkcijos — "ReZimas Montuotojas Kalil druskqs tirp:.:llo fistema neparuoét:.:l r.1auc.k3ti., sis.tema
vietoje". Programiné jranga turi tokias apsaugines galima perjungtllrezm_q HP pr‘l)/erstl‘nl's 1.svj'ung1.mas.
funkcijas kaip patalpos apsauga nuo 3alGio. Jrenginys Ia.rr'l nustatykite [9.5.2]=1 (HP priverstinis iSjungimas
prireikus automatikai vykdo $ias funkcijas. = ijungta).
Montuojant ar atliekant technine priezitirg toks veikimas Tada erdve Sildo ir buitinj karSt vanden; ruosia atsarginis
nepageidaujamas. Todél apsaugines funkcijas galima Sildytuvas. ~ Kai Sis rezimas jjungtas, veésinimas
igjungti: NEJMANOMAS. Visy perdavimo eksploatuoti darby, kurie
. . . o o yra susije su druskos tirpalo sistema arba kurie jg naudoja,
* Pirma karta jjungiant maitinima:  apsauginés NEGALIMA atlikti tol, kol druskos tirpalo sistema bus
funkcijos  iSjungiamos pagal numatytajj nustatyma. uzpildyta, o parinktis HP priverstinis i%jungimas —
Praéjus 36 valandoms jos bus automatiskai jjungtos. iSjungta.
= Véliau: montuotojas gali rankiniu bddu iSjungti
apsaugines funkcijas nustatydamas [9.G]: ISjungti A v
apsaugos funkcijas=Taip. Baiges savo darba, jis 7.2 Kontrolinis _sqrasas pradedant
gali jjungti apsaugines funkcijas nustatydamas [9.G]: eksploatuotl
ISjungti apsaugos funkcijas=Ne.
ISleisti org iS vandens sistemos.
L]
71 Kontrolinis sqrasas pries O] ISleisti org iS druskos tirpalo sistemos atliekant
eksploatacijos pradﬂq druskos tirpalo siurblio veikimo bandyma arba 10 dieny
veikiant druskos tirpalo siurbliui.
Sumontave bloka, pirmiausia patikrinkite toliau nurodytus dalykus. . T
Band leid .
Atlikus visus patikrinimus, jrenginj reikia uzdaryti. Uzdare jjunkite ] andomasis paleldimas
jrengin;.
rengin . : : : - : . Pavaros bandomasis paleidimas.
[] Perskaitéte visas montavimo instrukcijas, kaip aprasyta i
montuotojo informaciniame vadove. -
- - - - — Grindy pagrindo dziovinimo funkcija
] Patalpose naudojamas jrenginys tinkamai pritvirtintas. O
Grindy pagrindo dziovinimo funkcija paleista (jei reikia).
] ISoriné instaliacija sumontuota pagal §j dokumentg ir O] Jjungti 10 dieny druskos tirpalo siurblio veikima.
taikomus teisés aktus:
= Tarp vietinio maitinimo tinklo skydo ir patalpose e - .
naudojamo jrenginio 7.21 Kaip iSleisti org i$ vandens sistemos
= Tarp patalpose naudojamo jrenginio ir voztuvy (jei yra) Salygos: |[sitikinkite, kad visi rezimai iSjungti. Eikite | [C]:
« Tarp patalpose naudojamo jrenginio ir patalpos Elfsp'ch')ata\{lmas' ir |SJur1I$|te Patalpa, Patalpy Sildymas /
termostato (jei yra) vésinimas ir Katilas veikima.
O] Sistema tinkamai jzeminta, o jzeminimo gnybtai uzverzti.
] Saugikliai arba vietiniai apsaugos jtaisai turi bdati
jrengiami pagal $j dokumentg ir NEAPEITI.
EGSAH/X06+10DA9W(G) DAIKIN Montavimo vadovas
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7 Paruosimas naudoti

1 |Nustatykite vartotojo teisiy lygj "Montuotojas". Zr. —
"Vartotojo teisiy lygio keitimas" [» 26].

2 |Eikite j [A.3]: Idiegimas i eksploatacijag > Oro QO
isleidimas.

3 |Patvirtinkite, pasirinkdami GERAI. Q:-O
Rezultatas: Pradedamas oro iSleidimas. Procesas
pasibaigia automatiskai, pasibaigus oro iSleidimo
ciklui.
Norédami rankiniu badu sustabdyti oro iSleidima: —
1 |Eikite j Sustabdyti oro iSleidima. QO
2 |Patvirtinkite, pasirinkdami GERAI. Q-0

7.2.2 Kaip iSleisti org i$ druskos tirpalo
sistemos

Yra du badai i$leisti org i$ druskos tirpalo sistemos:
= naudojant druskos tirpalo pildymo sekcijg (jsigyjama atskirai)

= naudojant druskos tirpalo pildymo sekcijg (jsigyjama atskirai) kartu
su jrenginio druskos tirpalo siurbliu

Abiem atvejais laikykités su druskos tirpalo pildymo sekcija pateiktos
instrukcijos. Antrasis metodas turéety bati naudojamas tik tuomet, kai
nepavyksta iSleisti oro i§ druskos tirpalo sistemos naudojant tik
druskos tirpalo pildymo sekcijg. Daugiau informacijos pateikiama
montuotojo informacinio vadovo skyriuje "Kaip iSleisti org naudojant
druskos tirpalo pildymo sekcijg".

Jei druskos tirpalo sistemoje yra druskos tirpalo buferinis indas arba
jei druskos tirpalo sistema susideda i$ horizontalaus kontdro, o ne
vertikalaus grezinio, gali prireikti tolesnio oro iSleidimo. Galima
iSmeginti 10 dieny druskos tirpalo siurblio veikimas.
ISsamiau zr. "7.2.6 Kaip paleisti arba sustabdyti 10 dieny druskos
tirpalo siurblio veikimg" [» 37].

7.2.3 Kaip atlikti bandomajj paleidima

Salygos: |sitikinkite, kad visi rezimai iSjungti. Eikite | [C]:
Eksploatavimas ir iSjunkite Patalpa, Patalpy 8ildymas /
vésinimas ir Katilas veikima.

1 |Nustatykite vartotojo teisiy lygj Montuotojas. Zr. —
"Vartotojo teisiy lygio keitimas" [» 26].

2 |Eikite j [A.1]: Idiegimas i eksploatacijg > Q:--O

Bandomasis paleidimas.

3 |Pasirinkite bandyma i§ sgraso. Pavyzdys: QO
Sildymas.

4 |Patvirtinkite, pasirinkdami GERAT.

e

Rezultatas: Pradedamas bandomasis paleidimas.
Baigus jis automatiskai sustabdomas (+30 min).

Norédami rankiniu budu sustabdyti bandyma: —

1 |Meniu eikite j Sustabdyti bandomaji QO
paleidima.
2 |Patvirtinkite, pasirinkdami GERAI. QO

INFORMACIJA

Jei lauko temperatira neatitinka veikimo intervalo,
jrenginys gali NEVEIKTI arba gali NEUZTIKRINTI
reikiamos galios.

IStekancio vandens ir katilo temperatiiros stebéjimas

Bandomuoju paleidimo metu galima patikrinti, ar jrenginys tinkamai
veikia, stebint jo iStekamojo vandens temperatira (Sildymo/vésinimo
rezimu) ir katilo temperatirg (buitinio kar$to vandens rezimu).

Kaip stebéti temperatira:

7.24 Pavaros bandomasis paleidimas

Salygos: |sitikinkite, kad visi rezimai iSjungti. Eikite | [C]:
Eksploatavimas ir iSjunkite Patalpa, Patalpy Sildymas /
vésinimas ir Katilas veikima.

Tikslas

Atlikite pavaros bandomgajj paleidima, kad bdty galima patvirtinti
skirtingy pavary veikima. Pavyzdziui, pasirinkus Siurblys, prasidés
siurblio bandomasis paleidimas.

1 |Nustatykite vartotojo teisiy lygj "Montuotojas". Zr. —
"Vartotojo teisiy lygio keitimas" [» 26].

2 |Eikite j [A.2]: Idiegimas i eksploatacijag> Q-0

Vykdymo elemento bandomasis paleidimas.

3 |Pasirinkite bandymg i$ saraso. Pavyzdys: QO

Siurblys.
4 |Patvirtinkite, pasirinkdami GERAT.

@O

Rezultatas: Pradedamas pavaros bandomasis
paleidimas. Jis automatiskai sustabdomas, kai
uzbaigiamas (+30 min. Siurblys, £120 min.
Druskos tirpalo siurblys, £10 min. — kity
bandymy atveju).

Norédami rankiniu badu sustabdyti bandyma: —
QO
QO

1 |Eikite j Sustabdyti bandomaji paleidima.
2 |Patvirtinkite, pasirinkdami GERAI.

Galimi pavaros bandomieji paleidimai

= Atsarginis $ildytuvas 1 bandymas (3 kW galios, galimas tik
kai nenaudojami srovés jutikliai)

* Atsarginis S$ildytuvas 2 bandymas (6 kW galios, galimas tik
kai nenaudojami sroveés jutikliai)

= Siurblys bandymas

INFORMACIJA

Prie§ bandomajj paleidima bdtinai iSleiskite visg ora. Be to,
per bandomajj paleidimg netrikdykite vandens srauto.

= Uzdarymo voztuvas bandymas

* Nuvedimo voztuvas bandymas (3-eigis voztuvas, skirtas
perjunginéti tarp erdvés Sildymo ir katilo Sildymo)

= Bivalentinis signalas bandymas

* Pavojaus signaly isSvestis bandymas
* C/H signalas bandymas

* DHW siurblys bandymas

= Atsarginio Sildytuvo 1 fazé bandymas (3 kW galios,
galimas tik kai naudojami sroves jutikliai)

* Atsarginio S$ildytuvo 2 fazé bandymas (3 kW galios,
galimas tik kai naudojami srovés jutikliai)

* Atsarginio $ildytuvo 3 fazé bandymas (3 kW galios,
galimas tik kai naudojami srovés jutikliai)

* Druskos tirpalo siurblys bandymas

7.2.5 Grindy Sildymo pagrindo dziovinimas

Salygos: |sitikinkite, kad visi rezimai iSjungti. Eikite | [C]:
Eksploatavimas ir iSjunkite Patalpa, Patalpy S$ildymas /
vésinimas ir Katilas veikima.

Salygos:

= |sitikinkite, kad visi rezimai iSjungti. Eikite j [C] Eksploatavimas ir
iSjunkite [C.1] Patalpa, [C.2] Patalpy Sildymas / vésinimas ir

1 |Meniu eikite j Jutikliai. QO [C.3] Katilas.
2 |Pasirinkite informacijg apie temperatra. Q-0 = |sitikinkite, kad [2.7] ir [3.7] Silumos 3altinio tipas verté
nustatyta kaip Grindinis $ildymas.
Montavimo vadovas DAIKIN EGSAH/X06+10DA9W(G)
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8 Perdavimas vartotojui

1 |Nustatykite vartotojo teisiy lygj "Montuotojas". Zr. —
"Vartotojo teisiy lygio keitimas" [» 26].

2 |Eikite j [A.4]: Tdiegimas i eksploatacijag > UFH QO

pagrindo dziovinimas.

3 |Pasirinkite Tjungta ir paleiskite 16 dieny druskos | O

tirpalo siurblio veikimas.

Rezultatas: 10 dieny druskos tirpalo

3 |Nustatykite dZiovinimo programa: eikite j Programa ir| {Q«--O
pasinaudokite UFH pagrindo dzZiovinimo
programavimo ekranu.

siurblio veikimas paleidziamas.

4 |Patvirtinkite, pasirinkdami GERAI. O--- QL

Rezultatas: Pradedamas grindinio Sildymo pagrindo
dziovinimas. Jis automatiSkai sustabdomas, kai
uzbaigiamas.

Norédami rankiniu badu sustabdyti bandyma: —

-

Eikite j Stabdyti UFH pagrindo dZziovinima. QO

2 |Patvirtinkite, pasirinkdami GERAI. QO

@ PASTABA

Norint dziovinti grindy Sildymo pagrinda, pirmiausia reikia
iSjungti ([2-06]=0) patalpos apsauga nuo Serk$no. Pagal
numatytuosius nustatymus ji yra jjungta ([2-06]=1). Taciau
del rezimo "montuotojas vietoje" (zr. "ParuoSimas
naudoti"), patalpos apsauga nuo Serk$no automatiSkai
iSjungiama 36 valandoms po pirmojo jjungimo.

Jeigu po pirmyjy 36 valandy po jjungimo pagrindg vis dar
reikia dziovinti, iSjunkite patalpos apsaugg nuo Serk$no
rankiniu budu nustatydami [2-06] reikSme "0" ir PALIKITE
ja iSjungta, kol pagrindas baigs i8dziati. Nepaisant Sios
pastabos, pagrindas gali sutrikinéti.

@ PASTABA

Kad bty galima pradéti dzZiovinti grindy Sildymo pagrinda,
turi biti pasirinkti Sie nustatymai:

« [4-00]=1
+ [C-02]=0
+ [D-01]=0
« [4-08]=0
. [4-01]71

Darbo atnaujinimas po energijos tiekimo trikties

Jei maitinimas atnaujinamas po energijos tiekimo trikties,
automatiskai vél jsijungia grindy Sildymo pagrindo dziovinimas.

7.2.6 Kaip paleisti arba sustabdyti 10 dieny
druskos tirpalo siurblio veikima

Jei druskos tirpalo buferinis indas yra druskos tirpalo sistemos dalis
arba jei naudojamas horizontalus druskos tirpalo kontdras, sistemg
perdavus eksploatuoti gali prireikti 10 dieny palikti druskos tirpalo
siurblj veikti. Jei 10 dieny druskos tirpalo siurblio veikimas
yra:

= JJUNGTAS: jrenginys veikia kaip jprastai, iSskyrus tai, kad druskos
tirpalo siurblys iStisai veikia 10 dieny nepriklausomai nuo
kompresoriaus blsenos.

» ISJUNGTAS: druskos tirpalo siurblio veikimas susijes su
kompresoriaus blsena.

Salygos: Visos kitos perdavimo eksploatuoti uzduotys atliktos prie$
pradedant 10 dieny druskos tirpalo siurblio veikimas. Kai
kai padarysite, galésite suaktyvinti 10 dieny druskos tirpalo
siurblio veikimas perdavimo eksploatuoti meniu.

1 |Nustatykite vartotojo teisiy lygj "Montuotojas". Zr. —
"Vartotojo teisiy lygio keitimas" [» 26].

2 |Eikite j [A.6]: Idiegimas i eksploatacijg > 10 Q:--O

dieny druskos tirpalo siurblio veikimas.

10 dieny druskos tirpalo siurblio veikimas metu
nustatymas meniu bus rodomas kaip JJUNGTA. Procedirg
uzbaigus, jis automatigkai pasikeis j ISJUNGTA.

@ PASTABA

10 dieny druskos tirpalo siurblio veikimas bus paleistas, tik
jei pagrindinio meniu ekrane néra klaidy, o laikmatis
skaiCiuos laikg iki pabaigos, jei jjungtas grindy Sildymo
pagrindo dziovinimas arba erdvés Sildymas/vésinimas ar
katilo veikimas.

8 Perdavimas vartotojui

Jei per bandomajj paleidimg jrenginys veikia tinkamai, paaiskinkite
vartotojui Siuos dalykus:

= Uzpildykite montuotojo nustatymy lentele (eksploatavimo vadove)
faktiniais duomenimis.

= Pasirtpinkite, kad vartotojas iSspausdinty dokumentacijg ir
papraSykite saugoti jg ir naudotis ateityje. Informuokite vartotoja,
kad jis gali rasti visus dokumentus Siame vadove nurodytoje
svetainéje.

= Paaiskinkite vartotojui, kaip tinkamai eksploatuoti sistemg ir kg
daryti kilus problemy.

= Parodykite vartotojui, kokius jrenginio priezZidros darbus jis gali
atlikti.

= Papasakokite vartotojui, kaip taupyti energijg eksploatavimo
vadove nurodytais budais.

EGSAH/X06+10DA9W(G)
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9 Techniniai duomenys

9 Techniniai duomenys

Naujausiy techniniy duomeny poaibis pateikiamas regioninéje Daikin svetainéje (ji pasiekiama vieS$ai). Visas naujausiy techniniy duomeny
rinkinys pateikiamas Daikin Business Portal (taikomas tapatumo nustatymas).

9.1

Vamzdziy schema: patalpose
naudojamas jrenginys

2 al

~ 02T 053 X —.TQ w0 O

i

|

|

|

|
_I_

|

|

|

|

|

|

|

|
L

|

I

(A7P) (A7P) (A1P) I
Dj
3D121963

Druskos tirpalo pusé B1L Srauto jutiklis
Ausalo skyrius B1PR Ausalo auksto slégio jutiklis
Vandens skyrius B1PW Erdvés Sildymo vandens slégio jutiklis
Sumontuota vietoje M1C Kompresorius
BKYV katilas M1P  Vandens siurblys
Erdvés Sildymo vandens |LEIDIMAS (@22 mm) M3S 3-eigis voztuvas (erdvés Sildymas/buitinis karStas vanduo)
Erdveés $ildymo vandens ISLEIDIMAS (222 mm) M4P  Druskos tirpalo siurblys
Buitinis kar$tas vanduo: karsto vandens JLEIDIMAS SINPL Zemo slégio jutiklis
(222 mm)
Buitinis karstas vanduo: karsto vandens ISLEIDIMAS S1PH  Auksto slégio jungiklis
(922 mm)
Druskos tirpalo [VADAS (@28 mm) Y1E Elektroninis iSsiplétimo voztuvas
Druskos tirpalo ISVADAS (@28 mm) Y1S Elektromagnetinis voztuvas (4-eigis voZtuvas)
Uzdarymo vozZtuvas
Automatinio oro iSleidimo voztuvas Termistoriai:
Apsauginis voztuvas R2T (A7P) Kompresoriaus i$leidimas
Uzdarymo voztuvas R3T (A7P) Kompresoriaus jsiurbimas
Plokstelinis Silumokaitis RAT (A7P) 2fazé
1$leidimo voztuvas R5T (A7P) Druskos tirpalo JLEIDIMAS
Atsarginis Sildytuvas R6T (A7P) Druskos tirpalo ISLEIDIMAS
Recirkuliacijos jungtis (3/4" G vidiné) R1T (A1P)  Silumokaitis — vandens ISLEIDIMAS
Kontrolinis voztuvas R2T (A1P) Atsarginis $ildytuvas — vandens ISLEIDIMAS
Duslintuvas R3T (A1P) Skystas ausalas
Ausalo slégio mazinimo voztuvas R4T (A1P)  Silumokaitis — vandens |LEIDIMAS
Techninés priezitros anga (5/16" iSplatéjimas) R5T (A1P) Katilas
Silumolaidis R8T (A1P) Katilas
Filtras
Lygintuvas Jungtys:

—— sraigtine jungtis
Ausalo srautas: —'ﬁ— Sparg¢iai sujungiama jungtis
Sildymas —e— Lituotiné jungtis
Vésinimas

Montavimo vadovas
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9.2

Elektros instaliacijos schema:

patalpose naudojamas jrenginys

Susipazinkite su jrenginio vidaus elektros instaliacijos schema (pateikta ant priekinio skydo

vidinés pusés). Toliau pateiktos vartojamos

santrumpos.
Pastabos, kurias reikia perskaityti pries jjungiant jrenginj Legenda
Angly Vertimas A1P Pagrindiné PCB (hidromodulio)
Notes to go through before Pastabos, kurias reikia perskaityti A2P * |Vartotojo sgsajos PCB
starting the unit pries jjungiant jrenginj A3P * | Termostato jjungimas/ISJUNGIMAS
X1M Pagrindinis terminalas A3P * |Siluminio siurblio konvektorius
XM ?C i§ori|nés instaliacijos A4P * |Skaitmeninés jvesties/iSvesties PCB
erminalas
— — A4P * |Imtuvo PCB (belaidis termostato jjungimas/
XM DC iSorinés instaliacijos ISJUNGIMAS, PC=maitinimo grandiné)
terminalas P
— — AGP Atsarginio $ildytuvo valdymo PCB
————— |Zeminimo laidai :
- ATP Inverterio PCB
15 Laidas Nr. 15 -
A8P * |Papildoma PCB
_______ 15|gy1r?1ma atsf(lral A15P LAN adapteris
iijur;ggilje tgsiama 12 psl. 2 A16P ACS skaitmeninés jvesties/iSvesties PCB
. o . X CN* (A4P) * |Jungtis
Kelios instaliacijos galimybés
) CcT* * |Srovés jutiklis
Priedas DS1 (A8P) * | Jungiklis dvieiliu korpusu
Sumontuotas jungikliy dézutéje F1B # |Virssrovio jutiklis
Instaliacija priklauso nuo modelio F1U~F2U(A4P) * |Saugiklis (5 A, 250 V)
PCB F2B # |Virsrovio jutiklis, kompresoriaus
Backup heater power supply Atsarginio Sildytuvo maitinimo K*R (A4P) PCB relé
Saltinis K9M Atsarginio $ildytuvo relés Silumos saugiklis
L1 1N~, 230 V, 3/6 kW LN~ 230V, 3/6 kW M2P # |Buitinio karto vandens siurblys
0 3N~, 400 V, 6/9 kW [0 3N~, 400 V, 6/9 kW M2S # |Uzdarymo voztuvas
User installed options Vartotojo sumontuoti jtaisai M3P # | I8leidimo siurblys
[0 Remote user interface [0 Nuotoliné vartotojo sgsaja PC (A4P) * |Maitinimo grandine
(zmogaus komforto sgsaja) — —
- - —— — PHC1 (A4P) * |Optroniné jéjimo grandiné
[J Ext. indoor thermistor [0 18orinis patalpos termistorius — — —
— - - - . - Q*DI # ||zeminimo grandinés pertraukiklis
[ Digital 1/0 PCB [ Skaitmeninés jvesties/iSvesties — - —
PCB Q1L Atsarginio Sildytuvo Silumos saugiklis
[ Demand PCB O Papildoma PCB Q4L # |Apsauginis termostatas
[ Brine low pressure switch O Druskos tirpalo Zemo slégio R1T (A2P) * |Termistorius (vartotojo sasajos (Zmogaus
jungiklis komforto sgsajos) aplinkos temperatira)
Main LWT Pagrindinio iStekancio vandens R1T (A3P) * |Termistorius (jjungimo/ISJUN_GIMO
temperatira termostato aplinkos temperatira)
[J On/OFF thermostat (wired) | Termostato jjungimas/ R1T (A7P) Termistorius (lauko aplinkos temperatra)
ISJUNGIMAS (laidinis) R2T (A3P) * |Termistorius (grindy temperatdra arba
[ On/OFF thermostat (wireless) | Termostato jjungimas/ vidaus aplinkos temperatira)
ISJUNGIMAS (belaidis) (belaidzio Jjungimo/ISJUNGIMO termostato
O Ext. thermistor [ I3orinis termistorius atveju)
[ Heat pump convector O Siluminio siurblio konvektorius R6T (A1P) * | Termistorius (vidaus aplinkos temperatira)
Add LWT Papildomo iStekancio vandens (isorinio patalpos aplinkos termistoriaus
temperatira atveju)
(] On/OFF thermostat (wired) [J Termostato jjungimas/ R1H (A3P) * |Drégmes jutiklis
ISJUNGIMAS (laidinis) S1L # |Zemo lygio jungiklis
[0 On/OFF thermostat (wireless) |[] Termostato jjungimas/ S1PL # |Druskos tirpalo Zemo slégio jungiklis
ISJUNGIMAS (belaidis) S1S # |Lengvatinio elektros tarifo maitinimo Saltinio
[ Ext. thermistor [ I8orinis termistorius kontaktas
0 Heat pump convector O Siluminio siurblio konvektorius S2S # |Elektros skaitiklio impulsy 1 jéjimas
Vieta jungikliy dézutéje S3S # |Elektros skaitiklio impulsy 2 jéjimas
Angly Vertimas S6S~S9S # |Skaitmeniniai galios apribojimo jéjimai
Position in switch box Vieta jungikliy dézutéje SS1 (A4P) " |Atrankusis perjungiklis
TR1, TR2 Maitinimo $altinio transformatorius
X*A Jungtis
EGSAH/X06+10DA9W(G) DAIKIN Montavimo vadovas
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X*M Gnybty juosta Angly Vertimas
XY Jungtis 230 V AC supplied by PCB 230 V kintamoji srové, tiekiama i$
Z*C TriukSmo filtras (ferito Serdis) PCB

*

Papildoma
# |sigyjama atskirai

Elektros instaliacijos schemos teksto vertimas

Continuous

Nuolatiné srové

DHW pump

Buitinio kar§to vandens siurblys

Angly

Vertimas

DHW pump output

Buitinio karsto vandens siurblio
iSvestis

(1) Main power connection

(1) Prijungimas prie elektros
tinklo

Electrical meters

Elektros skaitikliai

For safety thermostat

Apsauginiam termostatui

For preferential kWh rate power
supply

Lengvatinio elektros tarifo
maitinimo Saltiniui

Normal kWh rate power supply

Standartinio elektros tarifo
maitinimo Saltinis

Only for preferential kWh rate
power supply with separate
normal kWh rate power supply

Tik lengvatinio elektros tarifo
maitinimo Saltiniui su standartiniu
elektros tarifo maitinimo $altiniu

Inrush Jijungimo sroveé
Max. load Maksimali apkrova
Normally closed Uzvertasis
Normally open Atvertasis

Only for preferential kWh rate
power supply without separate
normal kWh rate power supply

Tik lengvatinio elektros tarifo
maitinimo Saltiniui be standartinio
elektros tarifo maitinimo Saltinio

Safety thermostat contact: 16 V
DC detection (voltage supplied
by PCB)

Apsauginio termostato kontaktas:
16 V nuolatinés srovés aptikimas
(jtampos Saltinis — PCB)

Shut-off valve

Uzdarymo voztuvas

SWB

Jungikliy dézute

Preferential kWh rate power
supply contact: 16 V DC
detection (voltage supplied by
PCB)

Lengvatinio elektros tarifo
maitinimo $altinio kontaktas:

16 V nuolatinés srovés aptikimas
(jtampos Saltinis — PCB)

(7) Option PCBs

(7) Pasirinktinés PCB

Alarm output

Pavojaus signaly iSvestis

SWB

Jungikliy dézuté

Changeover to ext. heat source

Perjungimas j iSorinj Silumos
Saltinj

(2) Power supply BUH

(2) Atsarginio Sildytuvo maitinimo
Saltinis

Max. load

Maksimali apkrova

Min. load

Minimali apkrova

Only for demand PCB option

Tik darbinei PCB

Only for digital /O PCB option

Tik skaitmeninei /O PCB

BLK Juoda
BLU Mélyna
BRN Ruda
GRY Pilka

Only for combined 1F BUH/
compressor power supply (3/6
kW)

Tik kombinuotam 1F atsarginio
Sildytuvo/kompresoriaus
maitinimo Saltiniui (3/6 kW)

Options: ext. heat source output,
alarm output

Parinktys: iSorinio Silumos
Saltinio iSvestis, pavojaus signaly
iSvestis

Options: On/OFF output

Parinktys: Jjungimo / ISJUNGIMO
iSvestis

Only for combined 3F BUH/
compressor power supply (6/9
kW)

Tik kombinuotam 3F atsarginio
Sildytuvo/kompresoriaus
maitinimo Saltiniui (6/9 kW)

Only for dual cable power supply

Tik dvigubo kabelio maitinimo
Saltiniui

Power limitation digital inputs: 12
V DC / 12 mA detection (voltage
supplied by PCB)

Galios ribojimo skaitmeniniai
jéjimai: 12 V nuolatinés srovés /
12 mA aptikimas (jtampos $altinis
- PCB)

Only for single cable power
supply

Tik viengubo kabelio maitinimo
Saltiniui

Space C/H On/OFF output

Erdvés ausinimo/Sildymo
Jjungimo/ISJUNGIMO igéjimas

SWB

Jungikliy dézute

Only for split 1F BUH/1F
compressor power supply (3/6
kW)

Tik atskirtam 1F atsarginio
Sildytuvo/1F kompresoriaus
maitinimo Saltiniui (3/6 kW)

(8) External On/OFF thermostats
and heat pump convector

(8) I30réje Jjungiami/ISJUNGIAMI
termostatai ir Siluminio siurblio
konvektorius

Only for split 3F BUH/1F
compressor power supply (6/9
kW)

Tik atskirtam 3F atsarginio
Sildytuvo/1F kompresoriaus
maitinimo Saltiniui (6/9 kW)

Additional LWT zone

Papildoma istekancio vandens
temperatlros zona

SWB

Jungikliy dézuté

Main LWT zone

Pagrindiné iStekancio vandens
temperatiros zona

YLW/GRN

Geltonas/zalias

(3) User interface

(3) Vartotojo sgsaja

Only for external sensor (floor/
ambient)

Tik iSoriniam jutikliui (grindy arba
aplinkos)

Only for remote user interface

Tik nuotolinei vartotojo sasajai

Only for heat pump convector

Tik Siluminio siurblio konvektoriui

SWB

Jungikliy dézuté

Only for wired On/OFF
thermostat

Tik laidiniam Jjungimo/
ISJUNGIMO termostatui

(4) Drain pump

(4) I8leidimo siurblys

SWB

Jungikliy dézuté

Only for wireless On/OFF
thermostat

Tik belaidziam Jjungimo/
ISJUNGIMO termostatui

(5) Ext. indoor ambient thermistor

(5) ISorinis patalpos aplinkos
termistorius

(9) Current sensors

(9) Srovés jutikliai

SWB

Jungikliy dézuté

(6) Field supplied options

(6) Atskirai jsigyjamos parinktys

12 V DC pulse detection (voltage
supplied by PCB)

12 V nuolatinés srovés impulsy
aptikimas (jtampos Saltinis —
PCB)

SwB Jungikliy dézuté

(10) Brine pressure loss (10) Druskos tirpalo slégio
detection praradimo aptikimas

SWB Jungikliy dézuté

With pressure loss detection

Su slégio praradimo aptikimu

Without pressure loss detection

Be slégio praradimo aptikimo
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Angly

Vertimas

(11) Ext. outdoor ambient
thermistor

(11) ISorinis lauko aplinkos
termistorius

SWB

Jungikliy dézuté

(12) LAN adapter connection

(12) LAN adapterio jungtis

Ethernet

Eternetas

LAN adapter

LAN adapteris

SWB

Jungikliy dézuté

EGSAH/X06+10DA9W(G)
Daikin Altherma 3 GEO
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Elektros jungciy diagrama

ISsamesnés informacijos rasite apzidréje jrenginio instaliacijg.

S

Pastaba:
- Jei naudojamas signalinis kabelis: iSlaikykite >5 cm minimaly atstuma iki
maitinimo kabeliy

MAITINIMO SALTINIS

! Tik norint prijungti jrenginiui maitinimo $altinj lengvatiniu elektros tarifu

Saltinis vidaus

| standartinio elektros tarifo
j 230V + jzeminimas

3-gyslis i’t

0 Saltiniui

@Tik kombinuotam 3F maitini

imo Saltiniui prijungti

. 5-gyslis
M

Atsarginio Sildytuvo ir kompresoriaus
1 maitinimo $altinis: 400 V + jzeminimas

5-gyslis

Atsarginio Sildytuvo ir kompresoriaus
maitinimo Saltinis: 230 V + jzeminimas

@Tik dvigubo kabelio maitinimo $al

@ Tik atskirtam 3F/1F maitinimo $altiniui prijungti
"1 Atsarginio Sildytuvo
\ 400V + jzeminimas

Saltinis: 5-gyslis

F1B

Tik su EKGSPOWCAB i ) f
3 A i 3-gyslis i
El-ﬁ—-:-:-—”—l

- K iaus
1 230 V + jzeminimas

Saltinis:

"1 Tik su EKGSPOWCAB i ) 1
o iaus maitini i 3-gyslis 1
FoB | ‘

. Romp
230V + jZeminimas

Saltinis:

|SIGYJAMA ATSKIRAI

| 2-gyslis

120,75 ’(3

PASIRINKTINE DALIS

|ﬁeidimo Siurblys

2-gyslis ¥
230V 7’ B

Tik slégio praradimui aptikti

: | Druskos tirpalo Zemo SIegio Jutikis STPL ] 2-gyslis ;{ :
] ] signalinis :

X2M: 5-6-jZzeminimas

X21Y

X21Y

X21Y

X22YB

X21Y

X22YB

X5M: 9-10

X5M: 13-14-15-16

X2M: 30-31

A16P: X13A

Tik EKRP1HB*

TANDARTINES DALYS
PATALPOSE NAUDOJAMAS |RENGINYS
e '
X12Y: 1-2

# 2-gyslis # Tauko aplinkos jutikiis EKRSCAT
signalinis

A4P: Y1
X2M: 14a
Pavojaus signaly iSvestis

A4P: X1-X2

Perjungimas | iSorinio
Silumos $altinio iSvest]

A4P: Y2

X2M: 14a

Erdvés Sildymo
Jiungimo/ISJUNGIMO i$vestis

X2M: 1-2

NO voztuvas: X2M: 21-28
NC voztuvas: X2M: 21-29

X5M: 5-6

X5M: 3-4

X5M: 7-8

ISORINIS PATALPOS TERMOSTATAS / SILUMINIO SIURBLIO KONVEKTORIUS

(pagrindiné ir/arba papildoma zona)

pagr.: X2M: 30-34-35
papild.: X2M: 30-34a—35a

; 2-gyslis 3 Erdvés Sldymo [ungimo/iSJUNGIMO iRvestis |
} 7 230V 7—

| 9{ 2-gyslis ;l ! TEorinis Silumos Saltinis (pvz., katilas) |
1 signalinis |

‘[ -:-:-Z-gyslis % Cirkuliacijos siurblys buitiniam karStam vandeniui |
' 230V !
‘ ! UZDARYMO VOZTUVAS

] 9{ 2-gyslis % : Pagrindinés zonos uzdarymo voztuvas |
] 230V h

: j 2-gyslis /. i EleKtros skaitikiio impulsy 1 j&jimas |
signalinis
] 5[ 2-gyslis % ) Elektros skaitiklio impulsy 2 jgjimas |
] signalinis |

! Tik KRCS01-1 PASIRINKTINE DALIS

PASIRINKTINE DALIS

+ 3-gyslis kabelis i ir Sildymui
i 2-gyslis kabelis tik Sildymuf

pagr.: X2M: 30-31-34-35
papild.: X2M: 30-31-34a-35a

pagr.: X2M: 3-4-30-35
papild.: X2M: 3-4-30-35a

5-gyslis kabelis vesinimui ir Sildymui
+ " 4-gyslis kabelis tik Sildymui

signalinis

R

4-gyslis

signalinis

|SIGYJAMA ATSKIRAI

5 ‘ | [E— PASIRINKTINE DALIS

| foocs° ot ; H

| — — ] 2-gyslis i :

h Galios ribojimo poreikio jvestis 1 ‘[ : - _,;L A8P: X801M: 1-5:

| | ] signalinis E X5M: 11-12

| Galios ribojimo poreikio jvestis 2 ‘[ ] -:-:-z-gyslis # : A8P: X801M: 2755

! 1 signalinis E

| Galios ribojimo poreikio jvestis 3 ‘[ ; -:-:-2-gyslis %3 ABP: X801M: 3-5¢

| [ signalinis 3 E I

f s oo Ko vest i 2-gyslis : g 7 T f

: | Galios ribojimo poreikio jvestis 4 ‘[ ‘ ——r # ABP: X801M: 4-5 AM5P: X4A e Marsruto parinktuvas LAN adapteriui | :

| : signalinis : : eternetas :
N J. 4D121919
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