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1 Tietoa tasta asiakirjasta

2.2 Varusteet

Pakkaus siséltda seuraavat varusteet:

. o o Varusteet® | Kuva Kuvaus
1.1 Tietoa tasta asiakirjasta A o | 1sekierteitiava pulti M5x16
Mukana toimitettujen asiakirjojen uusimmat versiot voivat olla B lil;élo_nilxsrengas M5 DIN
saatavilla alueesi Daikin-sivustolta tai jalleenmyyjan kautta. — —
C Tiivistysteippi 20 mm
Alkuperéinen asiakirja on laadittu englanniksi. Kaikki muut kielet ovat
kaannoksia. Nailontulppa 8x40
Kohdeyleiso E Téakkipultti 6x50
Valtuutetut asentajat F Peltialusrengas M6x20
Tekniset tiedot -
G Pydrea valitulppa
e  Osa uusimmista teknisisté tiedoista on saatavilla alueesi
Daikin-sivustolta (julkisesti saatavilla). S
e Taydelliset uusimmat tekniset tiedot ovat saatavilla Daikin H Jousialuslevy M8
Business Portal -palvelusta (tunnistautuminen vaaditaan).
| Mutteri M8
2 Tietoja pakkauksesta
J Peltialusrengas M8x30
0 HUOMAA K Pyodristetty viimeistelyprofiili, pieni
L s 4
Ennen tydn aloittamista tarkista pakkaus ja osat vaurioiden
varalta ja varmista, etta toimitus sisaltéda kaikki osat.
L U-viimeistelyprofiili
A
0/\‘ HUOMAA M Ohjaustappi @8x25 M5
B Kaikki levyasennuksen osat on suojattu suojakalvolla. N Valikeholkki 15x3
Poista suojakalvo osasta vasta, kun aiot asentaa sen. 0 Valikeholkki 12x7
P D-vaahtokumi, itseliimautuva
Q Korimutteri M5
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Tietoja yksikosta ja lisdvarusteista

R fg Avain

@ Tassa oppaassa kuhunkin osaan viitataan tietylla kirjaimella
(A-R).

3 Tietoja yksikdsta ja
lis&varusteista

3.1 Mahdolliset yhdistelmat

Yksikko Aé&nté vaimentava suojakotelo®
RZAG71/100/125/140N7* (6]
RZA200/250D7Y1B O
RXYSA4/5/6A7* (6]

@ O =valinnainen
3.2 Mahdolliset lisdavarusteet

Tippavesiallas ja lammitinnauha

Poistoveden poistamiseen.

e  Tippavesiallas (EKLN140-DP)
. Lammitinnauha (EKLN140-DPHT)

4 Yksikdn asennus

VAROITUS

Asennuksen saa suorittaa vain valtuutettu asentaja. Aanta
vaimentavan suojakotelon asentamiseen tarvitaan kaksi
henkil6a.

VAROITUS

Osien reunat voivat olla teravia. Kayta asennuksen aikana
viiltosuojattuja tyokasineita.

4.1 Asennuspaikan valmistelu

Ulkoyksikdn asennuspaikkaa koskevat vaatimukset

Varmista, ettéd alusta on vaakasuora, tasainen ja tukeva (betoni,
laatoitus, puurunko). Kehikon kaikilla puolilla on oltava véahintaan
1 metrin valys.

Tyokalut

Yksikkd voidaan asentaa tavallisilla tyokaluilla:

e  Viiltosuojatut tyokasineet

. Katkaisupihdit

. Katkoteraveitsi

e  Mittanauha

. Suorakulma

. Rasvanpoistoaine

e  Torx-ruuvimeisseli, TXP25

. Putkipihdit, koko 10

e  Kiintoavain, koko 13

e  Pora 8 mm:n kiviporanteralla (jos perustus on betonia)

4.2 Kotelon asennus

4.2.1 Alakehikon asennus

Osat

Aloita asentamalla alakehikko, joka siséltéa seuraavat osat:

a  Alakehikon profiili, etu

b Alakehikon profiili, taka

¢ Alakehikon profiili, vasen

d  Alakehikon profiili, oikea

e  Alakehikon kulmakiinnikkeet

f  Alakehikon tiivistepala

Asenna alakehikko

Alakehikko koostuu 4 suorasta osasta (a—d) ja 4 kulmasta (e).
4 suoran osan pdaissé on lovet osien yhteen liittdmista varten.

1. Taivuta kulmakiinnikkeet kulmiin.

2. Kiinnitd kulmat M5 -itsekierteittavilla pulteilla (varuste A) ja
alusrenkailla (varuste B).

@ Huomaa
b 4
Kirista ne kasin (kiristysmomentti enintdédn =5 Nm).

3. Kiinnitd 1 nauha tiivistysteippia (varuste C) kehikkoon. Kiinnita
se profiilin keskelle. Katkaise kumi tyhjennysreikien kohdalta
(2%).

-

a
a  Tiivistysteippi (varuste C)
4. Kohdista alakehikko kohtisuoraan — suuri suorakulma on sopivin
tydkalu tahén. Kulmien on oltava taysin kohtisuorassa (90°).

5. Kiinnitd alakehikko lattiaan tékkipulteilla (varuste E) ja
peltialusrenkailla (varuste F).

(Valinnainen) Jos alusta on kivea, kayta nailontulppia (varuste D).
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Yksikbn asennus

6. Kiinnitd 4 pyéread muovista valitulppaa (varuste G) alakehikkoon.
Paina ne ylareunan reikiin, joiden paalle paneelit asennetaan
my6hemmin.

4.2.2 Tukikehikon asennus

Osat

Tukikehikko koostuu seuraavista osista:

C,H I L

Tukipalkki, etu

Tukipalkki, taka
Tukivalilevy, yla
Tukivélilevy, ala
Tarinanvaimentimet
Pydristetty kumitiiviste
Alakehikon tiivistepala

Varusteet

Asenna tukikehikko

1. Aseta etutukipalkki (a) ja takatukipalkki (b) yhdensuuntaisesti
siten, ettd avoimet osat ovat toisiaan vasten.

w N

Liu'uta ylatukivalilevy (c) ja alatukivalilevy (d) 2 tukipalkin valiin.

Tarkista, ettd kaikki tukipalkkien ja valilevyjen reiat ovat
kohdakkain.

4. Kiinnita tarindnvaimentimet (e) tukipalkkeihin ja valilevyihin M8-
jousialuslevyilla (varuste H).

5. Yhdistd tukipalkit ja valilevyt toisiinsa M5 -itsekierteittavilla
pulteilla (varuste A).

@D HuomAA
‘gj uo

Kirista ne kasin (kiristysmomentti enintdén = 5 Nm).

6. Kiinnitd 1 nauha tiivistysteippia (varuste C) kumpaankin

tukipalkkiin. Kiinnita se etutukipalkin profiilin (a) ja takatukipalkin

profiilin (b) keskelle.

10.

a

a  Tiivistysteippi (varuste C)

(Valinnainen) Kaytettdessé tippavesialtaan alustana: aseta
molempien vélilevyjen paalle U-viimeistelyprofiilit (varuste L, 4x).
Leikkaa U-viimeistelyprofiili 4 yhta pitkdan osaan (3 cm) ja aseta
ne tulivélilevyjen péaihin.

Kiinnita pydristetty kumitiiviste (f) etupalkin etuosaan. Leikkaa
tiivisten oikean pituiseksi ja varmista, ettd kumi on katkaistu
lovien kohdalta.

Napsauta tukikehikko kiinni alakehikkoon urien avulla.

a  Uran sijainti alakehikossa

a Uran sijainti tukikehikossa

Kiinnitd etummainen tukipalkki lattiaan kayttamalla takkipultteja
(varuste E), peltialusrenkaita (varuste F) ja tulppia (varuste D),
jos alusta on kivea.

Asennusopas
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Yksikdn asennus

Tulos

4.2.3 Lampdpumpun asennus

TIETOJA

Katso ohjeet lamp&pumpun asennukseen lampdpumpun
kayttboppaasta.

HUOMIO

Jos &anté vaimentava suojakotelo asennetaan paikallaan
olevan yksikon paalle, johdotus ja kylméaaineputkisto
TULEE vieda lapi yhdestda aanta vaimentavan
suojakotelon alakehikon 3 valmiista aukosta.

Tee AINA seuraavat toimenpiteet: tyhjenna yksikko, sulje
sulkuventtiilit, irrota putket ja johdot ja liita ne takaisin sen
jalkeen, kun ne on viety yhden aukon Iapi.

Katso myds yksikon asennusopas.

1. Kiinnitd takimmainen tukipalkki tarvittaessa takkipulteilla (varuste E)
ja alusrenkailla (varuste F).

(Valinnainen) Jos alusta on kived, kayta tulppia (varuste D).

3. Aseta lampdpumppu téarindnvaimentimien paélle ja kiinnitd ne
peltialusrenkaalla (varuste J), jousialuslevylla (varuste H) ja
mutterilla (varuste ).

4.3 Johdotus

4.3.1 Johdotuksen valmistelu

1. Valitse alakehikosta haluamasi aukko putkille ja sahkdjohdoille.

2. Sulje muut aukot mukana toimitetuilla alakehikon tiivistepaloilla.
Kiinnita M5 -itsekierteittavilla pulteilla (varuste A) ja alusrenkailla
(varuste B).

@D HuomAA
@J uo

Kiristé ne kéasin (kiristysmomentti enintddn = 5 Nm).

3. Jos kaapelit tulevat lattialta, kaikki aukot voidaan sulkea.
4.3.2 Johdotuksen sijoittelu

1. Aseta pieni pyoristetty viimeistelykumi (varuste K) aukkoon,
jonka lapi kaapelit kulkevat, jotta varmistetaan tiiviys aukon ja
putkien/kaapeleiden valilla.

2. Leikkaa pyoristetty viimeistelykumi  oikean  kokoiseksi
katkoteraveitsella ja aseta se aukon sisapuolelle.

3. Aseta U-viimeistelyprofiili (varuste L) alakehikon sisapuolelle
putkien ja kaapeleiden vaurioitumisen estéamiseksi.

4. Veda putket ja sdhkojohdot sen lapi.

Vie putket ja sahkdjohdot lampdpumpun lattian (pohjan)
puoleisen sisaanviennin kautta putkien taittumisen estamiseksi.

a Eristys
b Kylméaaineputkisto
c Pieni pydristetty viimeistelyprofiili (varuste K)

d U-viimeistelyprofiili (varuste L)

a Kylméaaineputket

b Sisépuolelta asetettu peitelevy. Asetetaan 3 sijaintiin (katso
nékyma ylhaaltd). Putkiin asetetaan kumitiiviste.

c Séhkojohdot

EKLN140A1
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Yksikbn asennus

4.4 Lampo6pumpun kiinnitys

1. Kiinnitd lampépumppu M8-peltialusrenkaalla (varuste J), M8-
jousialuslevylla (varuste H) ja M8-mutterilla (varuste I).

a Peltialusrengas M8
b Jousialuslevy M8
c Mutteri M8

2. Kytke lampopumpun putket ja johdot lampOpumpun
asennusoppaan ohjeiden mukaisesti.

45 Saleiden asennus

45,1 Salekehikon asennus
Osat

Salekehikko koostuu seuraavista osista:
e  Pystytuki, vasen (a)

. Pystytuki, oikea (b)

Asenna sélekehikko

1. Aseta vasemman puoleiset pystytuet (a) ja oikean puoleiset
pystytuet (b) alakehikkoon.

2. Kiinnitd M5 -itsekierteittavilla pulteilla (varuste A) ja alusrenkailla
(varuste B).

@ HUOMAA
) Kirista ne kéasin (kiristysmomentti enintdan =5 Nm).

3. Aseta muoviset ohjaustapit (varuste M) pystytuen alapaahan.

4.  Kiinnitd M5 -itsekierteittavilla pulteilla (varuste A) ja alusrenkailla
(varuste B).

1)
@J HUOMAA

Kirista ne késin (kiristysmomentti enintdan = 5 Nm).

5. Liu'uta muoviset 15x3-valikeholkit (varuste N) alempien
ohjaintappien péaalle.

45.2 Saleiden asennus

Osat

Seuraavat séleet asennetaan kehikon molemmille puolille:

a Alaséleet (2x)
b Keskiséleet (8x)

c Ylasaleet (2x)

Asenna alasaleet
1. Taivuta 3 pitkittdissuuntaista kieleketta kasin.

Asennusopas
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Yksik6én asennus

2.

3.

Asenna keskiséaleet

Taivuta séleen paassa olevat asennuskielekkeet kohtisuoraan Asenna ylasaleet

séleeseen nahden. 1. Ylasaleet asennetaan pystytukiin kallistamalla niitd. Aseta sale

ensin ylos pystytukien paalle. Liu'uta séle sitten alas pystytuissa
oleviin loviin.

2. Kiinnita 8 ohjaustappia (varuste M) M5 -itsekierteittavilla pulteilla
(varuste A). Alusrengasta ei tassa tapauksessa tarvita. (kuva a)

3. Aseta 12x7-vélikeholkit (varuste O) ylempien ohjaustappien (4x)
paalle. (kuva b)

4. Aseta 4 ylimaaraista M5 -itsekierteittavaa pulttia (varuste A) ja
alusrengasta (varuste B) paikoilleen. (kuva c)

@ HuomaA
!

Kirista ne késin (kiristysmomentti enintdan = 5 Nm).

Asenna 2 alaséletta.

1. Keskiséleet asennetaan pystytukiin kallistamalla niitd. Asenna 4

keskiséalettd kummallekin puolelle.
2. Taivuta asennuskielekkeita 90° saleisiin nahden. Kielekkeet a  Ohjaustapit ja itsekierteittavat pultit

kiinnitetddn pystytukiin. Pida kielekkeesta ja pystytuesta b Valikeholkki

tukevasti kiinni kasin niin, etta reiat ovat kohdakkain. e )

c Ylimaarainen itsekierteittava pultti

3.  Kiinnita sitten kieleke M5 -itsekierteittavilla pulteilla (varuste A) ja

alusrenkailla (varuste B) ulkopuolelta kasin. 5. Kiinnitd itselimautuva D-vaahtokumi (varuste P) kaikkiin
Th reunoihin. Kiinnitd kumi samaan tasoon levyn ulkoreunan
{ | HUOMAA
w kanssa.

Kirista ne kasin (kiristysmomentti enintdan = 5 Nm). TIETOJA

Kuivaa terdslevy ja pyyhi se rasvanpoistoaineella
varmistaaksesi, ettd D-kumi tarttuu kunnolla. Leikkaa kumi
oikeaan pituuteen saksilla.

a Itsekierteittava pultti ja alusrengas

EKLN140A1 DAIKIN Asennusopas
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Yksikbn asennus

a Itselimautuva D-vaahtokumi

4.6 Paneelien jatiivistenauhojen asennus

Osat

e  Ylapaneeli

e  Sivupaneeli, vasen
e  Sivupaneeli, oikea
e  Tiivistenauhat

Ylapaneelin asennus

1.  Kiinnitd 4 korimutteria (varuste Q) ylapaneelin siséapuolelta siten,
etté paneelin ulkopinta pysyy sileané.

a Korimutteri

2. Aseta ylépaneeli paikalleen. Ylapaneelin on asetuttava
tésmalleen 4 ohjaustapin (varuste M) paalle.

3. Kiinnita ylapaneeli AINOASTAAN 4x M5 -itsekierteittavalla
pultilla (varuste A).

@ HUOMAA

Kirista ne kasin (kiristysmomentti enintddn =5 Nm).

4. Kiinnitd itseliimautuva D-vaahtokumi (varuste P) ylapaneelin
kumpaankin reunaan. Kiinnitd kumi samaan tasoon levyn
ulkoreunan kanssa.

TIETOJA

Kuivaa terdslevy ja pyyhi se rasvanpoistoaineella
varmistaaksesi, ettd D-kumi tarttuu kunnolla. Leikkaa kumi
oikeaan pituuteen saksilla.

(2

a Itseliimautuva D-vaahtokumi

Sivupaneelien asennus

1. Kiinnita itseliimautuvat tiivistenauhat lampépumpun molemmille
puolille.

e

4 -
1
1,
1
1
1
1
1
1
1
1
AN
i
v

a Tiivistenauha, vasen. Kiinnitda nauha lampdpumpun koko
korkeudelle (katso katkoviiva).

b Tiivistenauha, oikea. Kiinnitd nauha vain huolto-oven pituudelle
(katso katkoviiva).
Tyonna loput tiivistenauhasta alakehikon profiilin valiin.

Aseta vasen ja oikea sivupaneeli. Nosta molemmat paneelit
syvennykseen ja anna niiden liukua alempien tappien (varuste
M) péaalle.

4. Paina sivupaneelit tiukasti kiinni ja lukitse ne mukana toimitetulla
avaimella (varuste R).

Aanta vaimentava suojakotelo on asennettu.

Asennusopas
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Yksikdn asennus

4.7 Maaritykset

Kun yksikko on asennettu, poista AINA korkea ESP -toiminto kaytosta.

Nain véltetdén tuulettimen nopeuden kasvu ja siihen liittyvd melun
lisdéntyminen ulkona.

Yksikko Asetus Aseta arvoon...
RZAG71/100/125/140N7* 2-79 2
RZA200/250D7Y1B 2-79 2
RXYSA4/5/6A7* 2-18 2

TIETOJA

Katso lisatiedot asennuspaikalla tehtavistd asetuksista
asentajan viiteoppaasta tai yksikén huolto-oppaassa.

4.8 Kunnossapito

Aanta vaimentava suojakotelo ei vaadi huoltoa normaaleissa
olosuhteissa.

Puhdista ulkopinta vedella ja miedolla puhdistusaineella saanndllisin
valiajoin, jotta suojakotelo pysyy optimaalisessa kunnossa.

Tuuletusaukoissa ei saa olla tukoksia, jotta lampdpumpun poistoilman
kulku ei heikkene. Poista aina lika (kuten lehdet) ja lumi.

TIETOJA

Lisatietoja l[Ampdpumpun kunnossapidosta on kyseisen
lAmpépumpun huolto-oppaassa.

EKLN140A1 DAIKIN
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