DAIKIN INSTALLATIONSVEJLEDNING

v

Komplet varmeveksler
Blaeser til varmegenvinding med DX konvektor

MODELLER
(Loftsophaengt type med kanal)

Med DX konvektor og luftbefugter = Med DX konvektor

VKM50GBMV1 VKM50GBV1
VKM80GBMV1 VKM80GBV1
VKM100GBMV1 VKM100GBV1

Varmegenvindings-blaser

Varmegenvindings-blaeser
Laes denne installationsvejledning omhyggeligt, og montér enheden korrekt, s& den kan kgre med fuld kapacitet i lsengst mulig tid.
Fremskaf nadvendige dele, sdsom runde kapper, gitre til luftindtag og -afgang osv., far du monterer enheden.
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Vejledningens originalsprog er engelsk. Andre sprog er
overseettelser af den originale vejledning.

1 SIKKERHEDSANVISNINGER

Folg disse "SIKKERHEDSANVISNINGER". Denne enhed er at
regne som udstyr, der udelukkende skal handteres af fagfolk.

| denne manual er forholdsregler gengivet med hhv.
ADVARSEL og PAS PA. Man skal falge anvisningerne nzaevnt
under forholdsreglerne nedenfor: de er alle meget vigtige med
hensyn til sikkerheden.

A ADVARSEL............ Angiver en potentielt farlig situation,
som kan medfgre daden eller alvorlig
tilskadekomst, hvis den ikke undgas.

A PASPA.......... Angiver en potentielt farlig situation,
som kan medfgre mindre eller
moderat tilskadekomst, hvis den ikke
undgas. Denne advarsel kan ogsa
gere opmaerksom pa en
arbejdsmetode, der ikke er sikker.

* Efter endt installation skal man teste enheden med
varmegenvindings-blaeser og kontrollere, at enheden karer
korrekt. Giv brugeren tilstreekkelig vejledning vedrgrende
brug og renggring af enheden med varmegenvindings-
blaeser i overensstemmelse med angivelserne i
betjeningsvejledningen. Fa brugeren til at opbevare denne
vejledning sammen med betjeningsvejledningen med
henblik pa senere brug.

— A ADVARSEL

* Lad din forhandler eller fagfolk udfere
installationsarbejdet. Forkert installationsarbejde kan
medfere vandlaekage, elektrisk stad eller brand.

* Installation skal foretages efter anvisningerne i installations-
vejledningen, og man bgr ikke sendre pa enheden.

Forkert installationsarbejde kan medfare vandlaekage, elek-
trisk stad eller brand. Hvis enheden med varmegenvindings-
bleeser falder ned, kan det medfare tilskadekomst.

* Installér enheden med varmegenvindings-blaeser pa et
fundament, som kan modsta veegten af enheden.

Hvis ikke fundamentet er steerkt nok, kan det medfare,

at enheden med varmegenvindings-bleeser falder ned og
forarsager tilskadekomst. Endvidere kan det fa indenders-
enhederne til at vibrere, hvilket medferer ubehagelig stg;.

» Afgangsluft ma ikke kunne suges ind i det udenders
luftindtag. Dette kan forurene rummet, og det kan veere
sundhedsskadeligt.

* Placér det udvendige luftindtag saledes, at det ikke indsuger
afgangsluft, der indeholder udstadningsgas osv.

Formert installation kan medfare ilttab i rummet, og derved
alvorlige ulykker.

specificerede dele kan det medfgre at enheden med
varmegenvindings-blaeser falder ned, vandleekage,
elektrisk stad, brand osv.

* Tag hajde for steerk bleest, tyfoner eller jordskaelv, nar
installationsarbejdet udfgres. Forkert installationsarbejde
kan medfare en ulykke, eksempelvis at enheden med
varmegenvindings-blaeser falder ned.

* Alle ledninger skal veere sikrede, og man skal derfor
anvende de specificerede ledninger og sikre sig, at
terminalklemmerne og ledningerne ikke udsaettes for
ekstern belastning.

Forkert udfert forbindelse eller fastggrelse kan medfare
overophedning eller brand.

* Nar der fgres ledninger til fiernbetjeningen og transmissions-
ledninger samt ledninger til stremforsyning, skal man traekke
ledningerne pa en sadan made, at deekslet pa styreboksen
kan fastggres sikkert. Hvis styreboksens daeksel sidder
forkert, kan det resultere i, at terminalerne bliver for varme,
og medfare elektrisk stgd eller brand.

* Sgg rad hos din forhandler i tilfeelde af, at anlaegget laekker
kalemiddel.

Nar enheden med varmegenvindings-blaeser installeres i et
lille rum, skal man sgrge for, at den maengde kalemiddel,
som eventuelt kan lzekke, ikke overskrider greenseveerdien,
selv hvis leekage forekommer. Ellers kan det medfare
tilskadekomst pa grund af iltsvind.

* Huvis der traenger kglegas ud i rummet under installationen,
skal rummet udluftes gjeblikkeligt. Der kan dannes giftige
gasser, hvis kglemidlet kommer i kontakt med ild.

» Efter endt installationsarbejde skal man kontrollere, at der
ikke treenger kglegas ud. Der kan dannes giftige gasser, hvis
kalegassen treenger ud i rummet og kommer i kontakt med
antaendelseskilder sdsom en varmeblaeser, et komfur eller
en ovn.

* Sla stremforsyningen fra, for du bergrer de elektriske
komponenter. Hvis man ragrer ved disse dele, kan man fa
elektrisk stad.

* Ror aldrig direkte ved kglemiddel, der traenger ud ved et
uheld. Dette kan medfare alvorlige sar pa grund af
forfrysninger.

* Enheden med varmegenvindings-blaeser skal jordforbindes.
Forbind ikke jordledningen med gas- eller vandrer, lyn-
afledere eller telefon-jordledninger. Ufuldstaendig jord-
forbindelse kan medfare elektrisk stad eller brand. Et kraftigt
stadstrgm fra lynnedslag eller andre kilder kan medfare
skader pa klimaanlzaegget.

* Der skal installeres en fejlstremsafbryder.

Hvis dette undlades, kan det medfare elektrisk stad eller
brand.
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— A PAS PA

* Installér dreenrgrene i henhold til denne installations-
vejledning, hvorved der sikres tilstraekkelig draening, og
isolér rgrene for at forebygge kondensdannelse. Forkerte
dreenrgr kan medfare vandleekage og forarsage vandskade
pa inventaret.

¢ Installér enheden med varmegenvindings-blaeser,
stremforsyningskablet, ledningen til fiernbetjeningen og
transmissionsledningen mindst 1 meter fra tv- eller
radioapparater for at undga billedforstyrrelse eller stgj.
(Afheengigt af radiobglgerne kan en afstand pa 1 meter veere
utilstraekkelig til at eliminere stajen.)

* Montér de to udenders kanaler med en haeldning, sa der ikke
lgber regnvand ind i enheden. Hvis ikke, kan der Igbe vand
ind i bygningen og beskadige mgbler, og det kan medfare
elektrisk stad eller brand.

* Isolér de to udendgrs kanaler, sa der ikke dannes kondens.
Hvis ikke, kan der Igbe vand ind i bygningen og beskadige
mgbler osv.

* Isolér kanalen og vaeggen elektrisk, nar der skal feres
en metalkanal gennem et metalgitter eller et tradnet,
eller gennem metalbeklaedning pa en traeveeg. En forkert
monteret kanal kan forarsage elektrisk stad eller brand.

« Installér ikke enheden med varmegenvindings-blaeser pa
folgende steder:

1. Steder, der udseettes for haj temperatur eller direkte ild.
Kan medfgre brand eller overophedning.

2. Hvor der dannes aetsende gas, sasom svovlholdig sur
gas.

Det kan medfgre brand.

3. Steder sdsom maskinanleeg og kemiske anleeg, hvor der
dannes luft, som indeholder skadelige gasser eller korro-
derende stoffer sdsom syre, alkaliske stoffer, organiske
oplgsningsmidler eller maling. Steder, hvor laekage af
breendbare gasser er sandsynlig. Kobberrgr og loddede
samlinger kan korrodere, hvilket medfgrer kglemiddel-
leekage eller forgiftning eller brand pa grund af laekkende
gas.

4. Steder, hvor temperaturen er under nul. Hvis enheden
anvendes ved temperaturer under 0°C, kan aflgbs-
bakken, fade- og afgangsreret, luftbefugtningselementet,
magnetventilerne og andre dele fryse, hvilket kan
medfgre ulykker.

5. Hvor der er opstillet maskiner, som udsender elektro-
magnetiske bglger.

Elektromagnetiske bglger kan forstyrre styresystemet,
hvilket medferer at udstyret ikke virker korrekt.

6. Hvor der kan forekomme laeckage af antaendelige gasser,
hvor kulfiber eller anteendeligt stgv afgives til luften, eller
hvor der anvendes flygtige braendbare stoffer, sasom
fortynder eller benzin.

Hvis der laekker gasser omkring enheden med varme-
genvindings-bleeser, kan dette medfgre antaendelse.

» Kontrollér, at temperatur og fugtighed teet pa enheden og pa
gitre til luftindtag og -afgang er inden for det tilladte omrade,
og at graenseveerdierne ikke overskrides.

1. I en kglebil eller andre steder med lav temperatur.

2. Steder sasom badeveerelser eller opvarmede svemme-
bassiner, hvor der er fugt.

Der er risiko for elektrisk st@d eller brand.

» Sprg for, at der er truffet forholdsregler for beskyttelses mod
sne. Hvis ikke, kan der treenge sne ind i bygningen gennem
kanalerne og beskadige mgbler, og det kan medfere
elektrisk stad eller brand.

* | omrader, hvor insekter nemt tiltreekkes af lys, eksempelvis
ved et vindue eller teet pa en ventilationsabning, kan meget
sma insekter nogle gange komme ind i rummet gennem
ventilationsabningen. Da det er vanskeligt helt at undga,
at der kommer meget sma insekter ind, skal man ved
projekteringen overveje en passende lgsning sdsom en
filterboks (medfglger ikke) for at beskytte mod indtreengende
insekter.

+ Enheden med varmegenvindings-blaeser er ikke beregnet til
anvendelse i en potentielt eksplosiv atmosfaere.

2 FORINSTALLATION

Det tilbehgr, der er ngdvendigt ved installation, skal
opbevares af montgren, indtil installationsarbejdet er
afsluttet. Man ma ikke smide delene ud!

Nar enheden er blevet baret ind, skal man beskytte den med
isoleringsmaterialet, sa den ikke ridses.

[1] Veelg en transportve;.

[2] Lad enheden blive i emballagen under flytningen, indtil
enheden er transporteret til opstillingsstedet. Hvis det er
ngdvendigt at pakke enheden ud inden, brug da en slynge
af blgdt materiale eller beskyttelsesplader sammen med et
reb, nar den skal leftes for at undga beskadigelse af eller
ridser pa enheden.

Hold enheden i haengebeslagene (4), nar du abner boksen
og flytter den, og undlad at lafte den ved at holde fast
i andre dele (szerlig kelergrene, dranrerene, vand-
tilferselsrorene samt kanalflangen).
¢ Husk at kontrollere R410A kglemidlet, der skal anvendes
fer enheden installeres. (Ved brug af forkert type
kelemiddel kan enheden ikke kgre korrekt).
» Se Installationsvejledningen, der leveres med udendgrs-
enheden, vedr. installation af denne enhed.

21 FORSIGTIG

» Forklar kunderne, hvordan man benytter enheden korrekt
(seerlig vedligeholdelse af luftfilter samt driftsprocedure),
og fa kunderne til selv at foretage betjeningen og udfgre
funktionerne, mens de kigger i vejledningen.

¢ Hvor luften indeholder store maengder af salt, sasom luft nzer
havet, og hvor der forekommer spaendingsudsving (f.eks. pa
fabrikker). Ligeledes i biler samt pa skibe.

2.2 TILBEH@R
Kontrollér, at falgende dele leveres sammen med enheden.
M4 selv-
skaerende .
Betegnelse Kanal- skrue (til Federer til vand
flange . med si
forbindelses-
kanal)
Meengde| 4 stk. 24 stk. VKM-GBMV1: 1 stk.

VKM-GBV1: 0 stk.

Form @ B

50 type M4x12
80, 100 type M4x16

O

Halv Brystmgatrik
Betegnelse | r@rforskruning |(rgrforskruning
(til kobberrer) |af kobber)

Isolerende kappe
til kalerar

VKM-GBMV1:1 stk. |VKM-GBMV1:1 stk.

VKM-GBV1: 0stk. |VKM-GBV1: 0 stk. 1 seet

Maengde

T

Indv. dia: @35  Indv. dia: @26

Form ((i@(@ @
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| FORBINDELSE MED FOLGENDE GALDER DET,
AT MAN SKAL VARE SARLIG OMHYGGELIG
UNDER MONTERINGEN OG FORETAGE KONTROL,
NAR INSTALLATIONEN ER UDF@RT.

a. Dele, der skal kontrolleres efter endt arbejde

Elementer, der skal

Hvis ikke kontrollen
udfgres omhyggeligt,

Isolerende
kappe til Teetnings-
Betegnelse federor materiale Klemme
til vand det
ande
VKM-GBMV1: VKM-GBMV1: ( ,)
1 stk. 1 stk 10 stk. . Ins.tallat]ons-
Maengde|\m-GBV1: st |ykm-gBv1: | veiledning
0 stk. 8 stk. * Betjenings-
vejledning
6
Form = @ /
Indv. dia: @15 /,"‘
2.3 TILBEHGOR

* Denne enhed kan vaere en del af to forskellige systemer:
som en del af det kombinerede driftssystem anvendt
sammen med VRV SYSTEM klimaanlaeg, og som et
uafhaengigt system, hvor der kun anvendes varme-
genvindings-blaeser. Der skal anvendes en fjernbetjening
sammen med enheden, nar systemet karer uathaengigt.

Tabel

| Fjernbetjeningstype BRC1D527

BEM) 1
Kontakt forhandleren, hvis du har en anden fjernbetjening
end den, der er naevnt ovenfor.
BEM) 2
Vi anbefaler fiernbetjeningen "BRC1D527", iseer nar
enheden anvendes som et uathaengigt system. Denne type
viser ventilationstilstand, og man kan veelge tilstanden med
knappen.

* Hav runde kapper, gitre til luftindtag og -afgang samt andre
pakraevede dele klar, nar du installerer enheden.
Kontakt din lokale forhandler vedrgrende valg af
ekstraudstyr.

kontrolleres kan fglgende Kontrol
forekomme
Sidder indendgrs- og Enheden kan falde
udendgrsenheden ned, vibrere eller lave
ordentligt fast? stgj.
Er den udendgars kanal
monteret med Kondensvand kan
haeldning? dryppe ned.
(Se fig. 16)
Er der testet for Blokering kan medfere
gasleekage? utilstraekkelig kaling.
Er enheden fuldt Kondensvand kan
isoleret? dryppe ned.
Flyder det afledte vand | Kondensvand kan
jeevnt? dryppe ned.
. Der kan forekomme
Svarer forsynings- funktionsfejl pa
speendingen til den, hed ller k
som er vist pa enhe fn'lf erbl.om-
fabriksskiltet? ponenter kan blive
braendt af.
Der kan forekomme
Er lednings- og rar- funktionsfejl pa
forbindelser korrekt enheden, eller kom-
monteret? ponenter kan blive
braendt af.
Er der fast jord- Fare i forbindelse med
forbindelse til kortslutnin
enheden? 9
Der kan forekomme
Er ledningsstarrelsen funktionsfejl pa
i overensstemmelse enheden, eller kom-
med den angivne? ponenter kan blive
breendt af.
Er luftafgang og
-indtag pa udendgrs- Blokering kan medfare
eller indendars- utilstreekkelig keling.
enheden blokeret?
Er kglergrenes Maengden af kgle-
leengde og ekstra middel pafyldt
pafyldning af systemet er ikke
kolevaeske noteret? registreret.
Ledes der vand
gennem det tilsluttede | Ingen befugtning.
ror til fedevand?
Kontrollér alle emner naevnt under
"SIKKERHEDSANVISNINGER" ovenfor en gang til.
b. Dele, der skal kontrolleres ved leveringen
Elementer, der skal kontrolleres Kontrol

Har du forklaret kunden om driften, mens du viste
betjeningsvejledningen til kunden?

Har du givet betjeningsvejledningen og
garantibeviset til kunden?
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c. Punkter, der skal forklares i forbindelse med drift

Dele, hvor der er A ADVARSEL eller A PAS PA maerker

i betjeningsvejledningen, er dele, hvor der er risiko for
tilskadekomst og tingsskade i forbindelse med generel
anvendelse af produktet. Det er endvidere ngdvendigt, at man
forklarer det beskrevne indhold fuldt ud for kunderne, og at
man opfordrer kunderne til at laese betjeningsvejledningen.

3 VALG AF INSTALLATIONSSTED

— /\ PASPA

* Nar enheden flyttes under eller efter udpakning, skal man
Izfte den i haengebeslagene. Pas pa ikke at trykke pa andre
dele, seerlig kelergrene, draenrgrene, fadergrene til vand og
flangedelene.

* Hvis du mener, at luftfugtigheden pa loftet kan overskride
30°C og RH80%, skal du isolere rgrene mellem enhederne
yderligere.

Brug glasuld eller polyethylenskum som isolering, saledes
at det ikke er tykkere end 10 mm, og sa det passer
i loftsdbningen.

» Som isoleringsmateriale anvendes glasuld eller polyethylen

skum med en tykkelse pa 10 mm eller mere.

(1) Veelg et installationssted, hvor felgende betingelser
er opfyldt, og som kunden kan godkende.
* Installér enheden pa et sted med tilstraekkelig beereevne
og stabilitet. (Bjeelker, loft og andre steder, der kan baere
vaegten af enheden).
Utilstraekkelig beereevne udgear en sikkerhedsrisiko.
Det kan ogsa medfgre vibration og unormal driftsstgj.

* Hvor rgrforbindelserne mellem indendgrs- og
udendgrsenheden er mulige indenfor den tilladte
greense. (Se installationsvejledningen til
udendgrsenheden.)

* Hvor intet blokerer luftpassagen.

* Hvor kondensvand kan blive ordentligt bortledt.

¢ Velg et sted, hvor luften omkring enheden eller den luft,
der suges ind i befugteren, ikke falder til under 0°C.

* Montér ikke enheden direkte imod et loft eller en vaeg.
(Hvis enheden er i kontakt med loftet eller vaeggen, kan
det medfare vibration).

» Hvor der er tilstreekkelig plads til, at vedligeholdelse og
service kan foretages. (Se fig. 1)

7777777227727 77 7
Figur 1

1 Styreboks
2 Pakreevet afstand for vedligeholdelse (mm)
3 Minimum hgjde (mm)

* Veelg *H dimension, saledes at der er sikret en haeldning
pa mindst 1/100, som vist under "6. DRAENRYR OG
VANDFORSYNING".

[FORSIGTIG]
Installér indendgrs- og udendgrsenhederne,
stremforsyningskablet og forbindelsesledningen mindst
1 meter fra tv- eller radioapparater for at undga
billedforstyrrelse eller stgj. Afhaengigt af radiobglgerne
kan en afstand pa 1 meter veere utilstraekkelig til at
eliminere stgjen.

(2) Brug ophangningsbolte til installationen. Undersag,

om loftet er steerkt nok til at baere vagten af enheden.
Hvis det ikke er tilfeeldet, skal loftet forstaerkes, for
enheden installeres.

Installationsafstande anfgres nedenfor. Ved hjaelp af denne
kan man finde de punkter, der skal forstaerkes.)

4 FORBEREDELSER F@R INSTALLATION

(1) Kontrollér, at enheden er placeret rigtigt i forhold til

ophangningsboltene. (Se fig. 2)

Der skal veere plads omkring enheden til udfgrelse af
servicearbejde, og der skal vaere inspektionsdaeksler. (Lav
altid en abning i siden af styreboksen, saledes at luftfiltre,
varmeveksler-elementer, blaesere og befugter-elementer
nemt kan inspiceres og vedligeholdes).

1764
1688
1

2@ ILT
3:>E¢ [C>s

8
Figur 2
Haeldning pa ophaengningsbolte (mm)
Udblaesningsluft ud (EA)
Frisk luft udefra (OA)
Returluft fra rummet (RA)
Luft tilfert rummet (SA)

360 (hvis inspektionslemmen er 450)
140 (hvis inspektionslemmen er 600)

Styreboks
Inspektionslemme

o b WN -

o ~

(mm)

Model A B

VKM50GBMV1, VKM50GBV1 832 878

VKM80GBMV1, VKM80GBV1
VKM100GBMV1, VKM100GBV1

1214 1262
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(2) Veer sikker pa, at omradet for enhedens eksterne
statiske tryk ikke overskrides.
(Se bleeser-effekt og statiske karakteristika samt omradet
for eksternt statisk tryk i det generelle katalog).

(3) Abning af installationshul. (Forberedte lofter)

* Nar installationshullet er blevet abnet i loftet, hvor
enheden skal installeres, skal man lede kglergr, dreenrgr,
transmissionsledninger og ledninger til fiernbetjeningen
til enhedens abninger for rer og ledninger.

Se "6. DRAENRYZR OG VANDFORSYNING",

"7. KGLER@R", og "10. EKSEMPEL PA LEDNINGS-
INSTALLATION OG HVORDAN FJERNBETJENINGEN
INDSTILLES".

* Nar loftshullet er abnet, skal man om ngdvendigt
kontrollere, om loftet er plant. Det kan veere ngdvendigt
at forsteerke loftsrammen for at hindre vibrationer.
Kontakt en arkitekt eller tamrer for detaljer.

(4) Montering af ophangningsboltene.
(brug M10 til M12 opheengningsbolte.)
Benyt ankre, en nedsaenket indsats, et nedsaenket anker
eller andre standarddele til forstaerkning af loftet, sa det kan
baere vaegten af enheden.

(Se fig. 3)
10 Il 1
N
0
u\g‘
4
5
Figur 3
1 Loftsplade
2 Ankerbolt
3 Anti-vibrations lgftegsken eller spaendemetrik
4  Ophaengningsbolt
5 Indendgrsenhed

Bemaerk: Alle ovennaevnte dele er standard.

5 INSTALLATIONSPROCEDURE

— A PAS PA

<<Hold pa undersiden af enheden eller i holdebeslaget
uden at pavirke andre dele, nar du pakker enheden ud.>>

<<Vedregrende dele til brug ved installationen skal man
anvende det medfelgende tilbehor og de dele, der er
specificeret af Daikin.>>

(1) Installér enheden midlertidigt.

» Fastger heengebeslaget til opheengningsbolten. Sarg for
at fastgere det sikkert ved at anvende metrikker (M10,
M12) og skiver (M10 med udvendig dia. 30 til 34 mm,
M12 med udvendig dia. 36 til 38 mm) (medfalger ikke)
pa over- og undersiden af haengebeslaget. (Se fig. 4)

5
6
7
1 Heaengebeslag
2 Transportankre
3  Skrue
4  Meerkat med anvisninger pa dimensionering af kanal
5 Mgtrik
6 Skive
7 Dobbelt matrik

(2) Fjern de fire transportankre, hvis de ikke skal
anvendes.
* Lgsn skruerne.
* Laft op, og fiern transportankrene.
* Speend skruerne igen.

— /\ PASPA

» Skruerne skal ikke fijernes fra enheden, og de skal spaendes,
sa der ikke treenger luft ud.

» Kontrollér, at der ikke er fremmedlegemer sasom plastic eller
papir i enheden, nar den monteres.

 Installér enheden, nar du har kontrolleret
indendarsenheden (SA/RA) og udendgrsenheden
(EA/OA) pa meaerkaten med anvisninger om stgrrelse
og montering af kanal.

* Ved ikke enheden om.

(3) Justér enhedens hgjde.
(Spzaend dobbeltmgatrikkerne korrekt).
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(4) Kontrollér, at enheden er i vater.

— /\ PASPA
Brug et vaterpas for at sikre, at enheden er i vater, og at
haldningen (nedad) mod draeenmuffen er inden for 1°.
(Se fig. 5)

(Man skal iseer se efter, om enheden er installeret saledes,
at den ikke heaelder i retning mod dreenrgrene, da dette kan
medfare laekage.)

4
ity o aX
Figur 5

1 Vater

2 Dreeningshul
3 Kanalflange
4  Vandret linje

(5) Spand den overste motrik.

(6) Montér kanalflangerne med de medfoelgende skruer ved
afgangs- og indsugningshullerne (fire i alt).
Ved montering skal du kontrollere, at maerkerne pa
enheden star ud for trekanten pa hver kanalflange.
(Se fig. 6)

Figur 6
Meerke pa kanalflange
Justering af enhed (RA har en @3 fordybning)
Kanalflange
Skruer (tilbehgr) (6 stk. x 4, i alt 24 stk.)

A ODN -

6 DRANRGR OG VANDFORSYNING

(1) Installation af draenrer.

¢ Kontrollér, at vandet ledes uhindret vaek.

* Ved et direkte forbindelsessystem med kanal er der
undertryk inde i enheden i forhold til atmosfeerisk tryk, nar
enheden kgrer, sa der skal veere en aftapningshane ved
dreenafgangen. (Se fig. 7-1)

oXe Vs

N
=50 mm

=50 mm

Figur 7-1
1 Pamonteret dreenslange
2 Enhedens bund

— /\ PASPA
Tilslut ikke draenrgr direkte til aflgbsrer, der lugter af ammo-
niak. Ammoniakken i aflgbet kan treenge ind i indendgrs-
enheden gennem dreenrgrene og forarsage korrosion pa
varmeveksleren (konvektor med direkte ekspansion).

¢ Dreenrgret skal vaere sa kort, som muligt, og det skal
have en haeldning pa mindst 1/100 for at undga, at der
dannes luftlommer. (Se fig. 7-2)

¢ Hvis der samles flere draenrgr, skal man montere som
beskrevet nedenfor. (Montér en vandlas for hver
indendgrsenhed)

2100 mm

Figur 7-2
1 Centralt dreenrgr

* Montér med en heeldning pa mindst 1/100.

— /\ PASPA
Ansamling af vand i dranreret kan blokere draenet.

* Diameteren pé draenrgret skal veere starre end eller lig
med diameteren pa tilslutningsreret.
(rarstarrelse: PT3/4B)

* Nar rer er monteret indendgrs skal man isolere dem hele
vejen til bunden af dreenmuffen.

* | omrader, hvor det kan fryse, skal man altid serge for,
at rgrene ikke kan fryse.

¢ Kontrollér, at der ikke leekker vand fra dreenrgrene.

* Undga at bukke rgrene for at undga, at de tilstoppes.

¢ Hvis du bruger et centralt draenrgr, skal du fglge
fremgangsmaden vist i fig. 7-2.

* Veelg draeenrgr med den rigtige stgrrelse i henhold til
kapaciteten pa den tilsluttede enhed.

e Sor for, at dreenrgrenes abning er rettet mod et sted,
hvor aftapningen kan forega korrekt.
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(2) Kontrollér, om vandet bortledes korrekt efter montering (4) Installation af federer til vand. <Kun VKM-GBMV1
af rgrene. serien>

¢ Kontrollér dreenet ved at heelde ca. 1 | vand ind i
aflabsbakken: Man kan fa adgang til aflabsbakken _ A PAS PA

gennem inspektionshullet ved at fierne servicedaekslet, Ved installation af federgr til vand skal man vaske rgrene
eller gennem afgangskanalens samling, hvor der ledes med hanevand, sa al smuds fjernes, eller man skal
luft ind i rummet (SA). (Se fig. 8) installere en dreenventil i rerfgringen og grundigt aftappe

vand fra rgrene, indtil der Igber rent vand ud. Pas pa, at der
ikke kommer skeereolie eller rensemidler ind i r@rene.

* Forbind fadergret til vand med sien (tilbehar), andre rgr
og ventiler (medfalger ikke) og med indendgrsenheden,
som vist pa billedet nedenfor.

Figur 8
Flange (tilbehgr) til kanal til luft tilfart rummet (SA)
Servicedaeksel
Dreenrgr (medfalger ikke)
Draenudtag
Transportabel pumpe (medfalger ikke)
Spand (medfalger ikke)

D O WN -

Faderar til vand med si (tilbehgr)

Speerreventil til vandforsyning (medfalger ikke)
Faderar til vand (medfalger ikke)

Heette (medfalger ikke)

Draenventil (medfalger ikke)

Billedet viser VKM-GBMV1.

(3) Isolér pa felgende 2 steder for at hindre mulig
vandlzkage pa grund af kondens.
* Indendgrs draenrer
 Dreenudtag

a b WON =

[FORSIGTIG]

* Nar man installerer faderar til vand, ma man ikke fare rar
foran servicedeekslet, da dette vil ggre det umuligt at
fierne befugter-elementet.

* Monter rgret med sien (medfelger), en speerreventil til
fedevandet og en aftapningsventil (disse ventiler
medfglger ikke) et sted pa vandrgret, hvor man kan fa
adgang til disse komponenter gennem inspektionshullet.

* Det kan ikke lade sig gere at slutte federgret til vand
direkte til offentlige vandledninger. Brug en vandtank
(af en godkendt type), hvis dit anlaeg skal forsynes med
vand fra offentlige vandledninger.

* Nar der anvendes kobberrgr som fgdergr til vand, skal
man udskifte de medfglgende halve rgrforskruninger.
(Se fig. 9)

Udskiftning af forskruninger ved brug af kobberrgr
3 4
1 ﬁﬂ @ @ - 2
5
6

;@D@

Figur 9
1 Side med fgderer til vand
2 Enhedsside
3 Brystmgtrik (tilbehar)
4 Halv rgrforskruning (tilbehar)
5 Kobberrgr
6 Y-formet si
7 Afmonteres

Udskift den medfelgende halve rgrforskruning
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* Brug to skruenggler, nar du monterer eller afmonterer rar
fra halve rgrforskruninger.
 Fastger fadergrene til vand uden at trykpavirke dem.

[FORSIGTIG]

* Brug rent vand (brugsvand, hanevand eller lignende),
som lever op til kravene i det enkelte land.

* Urent vand kan medfare, at ventiler stopper til, at der
ophobes smuds i vandtanke, og at befugteren kgrer med
reduceret effekt. (Brug aldrig vand fra et keletarn eller
varmt vand til opvarmning).

» Kontrollér, at fadevandet har en temperatur pa mellem
5°C og 40°C samt et tryk pa mellem 0,02 MPa og
0,49 MPa (0,2 kg/cm” og 5 kg/cm®). Montér en
trykreduktionsventil mellem befugteren og sien,
hvis vandtrykket er hgjere end det anfarte.

¢ Brug hanevand eller rent vand, og traef forholdsregler,
sa der ikke dannes kondens.

* Nar fedevandet er hardt vand, skal man bruge et
bladgeringsmiddel, da befugterens levetid ellers
reduceres.

* Levetiden pa befugter-elementet er ca. 3 ar
(4.000 timer) ved fedevand med en hardhed pa:
150 mg/l.
(Levetiden pa befugter-elementet er ca. 1 ar
(1.500 timer) ved fadevand med en hardhed pa:
400 mgl/l.)
Arlige driftstimer: 10 timer / dag x 26 dage / maned x
5 maneder = 1.300 timer

(5) Isolér rerene ved gennemforingerne indendeors.

Efter kontrol af leekage ved samlinger pa federer til vand skal
man isolere dem med det medfalgende isoleringsmateriale,
som vist i fig. 10. (Pres kanterne sammen med

klemmemateriale)
(Se fig. 10)

2
Figur 10
1 Bagijle (tilbehor)
2 Isolering (til fadergr til vand) (tilbehar)

* Man skal isolere faderar til vand, sa der ikke dannes
kondens.

* | omréader, hvor det kan fryse, skal man altid serge for,
at rgrene ikke kan fryse.

7 KOLERGR

<Se installationsvejledningen, som felger med udendeors-
enheden, vedrgrende kolergr pa udendersenheden.>
<Isolér overalt pa begge sider af gas- og kelergrene. Ellers
kan der forekomme vandlakage.

Brug isoleringsmateriale, som kan modsta temperaturer pa
mindst 120°C. Forstark isoleringen pa kelergrene alt efter
betingelserne pa opstillingsstedet.

Folgende oplysninger er vejledende.

* Den omgivende temperatur er 30°C, og fugtigheden er

75% til 80%: 15 mm min. tykkelse.
* Den omgivende temperatur overstiger 30°C, og fugtig-
heden overskrider 80%: 20 mm min. tykkelse.
Uden forstarkning kan der dannes kondens pa
isoleringens overflade.>
<Kontrollér typen af R410A kelemiddel der anvendes, for
der fores ror. (Hvis der anvendes forskellige kelemiddel-
typer, korer anlaagget ikke korrekt).>

— A PAS PA

Der skal anvendes en type kglemiddel (R410A) pa

dette produkt. Gor falgende.
* Brug en rgrskarer og en krave, der er egnet brug
sammen med den anvendte kalemiddeltype (R410A).

* Smer kravedelene med etherholdig olie eller
esterolie inden montering.

* Brug kun de brystmotrikker, der falger med enheden.
Brug af andre brystmetrikker kan medfore, at
kalemidlet lekker.

* For at forhindre indtreengen af stov, fugt eller
indtreengen af andre fremmedlegemer skal ror-
enderne knibes sammen eller afdeekkes med tape.

* Der ma ikke treenge andet end det tilladte kelemiddel
ind i kolekredslgbet, eksempelvis luft osv. Hvis der
lekker keolegas under arbejde pa anlaegget, skal man
udlufte rummet med det samme.

e Udendarsenheden er pafyldt keleveeske.

» Sprg for bade at anvende skruenggle og momentnggle
samtidig, som vist pa tegningen, nar du tilslutter eller
frakobler rgr til/fra enheden. (Se fig. 11)

» Se tabel 1 vedrgrende dimensioner pa afstandsstykker ved
brystmgtrik.

Tabel 1
Rar- Tilspaendings- Dimension
diameter moment brystmgtrik Form krave
A (mm)
26,4 15,7 £1,5 Nem 8,9 10,2
. R0.6+0.2
2127| 549454Nm | 16402 | JB%

» Nar brystmgtrikken spaendes, skal man pafgre ether- eller
esterolie pa kraven (bade indvendigt og udvendigt) og dreje
metrikken rundt tre til fire gange og herefter spaende den.
(Se fig. 12)
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Figur 11 Figur 12
1 Momentnggle
2 Skruenggle B
3 Brystmetrik / :
4 Rerforskruning
Esterolie eller etherholdig oli
5 sterolie eller etherholdig olie ~9 1
» Se "Tabel 1" vedr. tilspaendingsmoment. ~10
— /\ PASPA )
Hvis man spander for hardt, kan man edelaegge
kraven, hvilket medferer kelemiddellaekage. Figur 13

Fremgangsmade ved isolering af gasrer
Hovedenhed

Isoleringsmateriale til rer (hovedenhed)
Monteres pa fundament

Bgijle (tilbehar)

Isolering til brug ved montering (tilbehgar)
Forbindelse med brystmgatrik

Semmen skal pege opad
Isoleringsmateriale til rer (medfalger ikke)

* Hvis man ikke anvender en momentnggle, skal man spaende
metrikken pa felgende méade. Efter endt arbejde skal du
kontrollere, at der ikke treenger gas ud. Nar man spaender
brystmgtrikken med naglen, vil tilspaendingsmomentet
pludselig blive forgget. Fra dette punkt skal man spaende
mgtrikken yderligere i en vinkel vist i tabel 2.

Tabel 2

Anbefaletlaengde pa

Rarstarrelse Tilspaendingsvinkel veerktgjets greb

26,4 (1/4") 75 +15 grader Ca. 150 mm Mellem isoleringspude (tilbehar)
12,7 (1/2") 45 £15 grader Ca. 250 mm Pak omkring toppen af forbindelsen med brystmatrik
» Efter endt arbejde skal man kontrollere, at der ikke er Fremgangsmade ved isolering af veeskergr
gasleekage. Hovedenhed

» Nar du har kontrolleret ra@rforbindelserne for gasleekage,
skal du isolere veeske- og gasrer. (Se fig. 13)

Isoleringsmateriale til rgr (hovedenhed)
Monteres pa fundament

Bagijle (tilbeher)

Isolering til brug ved montering (tilbehgr)
Forbindelse med brystmgatrik

Semmen skal pege opad
Isoleringsmateriale til rer (medfelger ikke)
Gasrer

Veeskergr

-
O © O NO O~ WN-=TWOOw~NOAOa~AWN = >

—_

Forholdsregler ved montering af isoleringsmateriale
pa samling med brystmetrik

(1) Serg for, at rerisoleringsmaterialet ligger teet omkring,
sa der ikke forekommer luftpassage ved kanterne af
rgrisoleringsmaterialet.

(2) Spaend ikke spaendebandet for hardt af hensyn til
isoleringstykkelsen.

(3) Man skal vikle teetningsmaterialet omkring den gverste del
af samlingen med brystmgtrikken.

(4) Drej ssmmen opad (se billedet). @

— /\ PASPA
Man skal isolere al eksisterende rarfaring hele vejen til
rgrforbindelsen inde i enheden. Enhver fritliggende del
af rarene kan medfgre kondensdannelse, eller man kan
breende sig ved bergring.
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* Tilslut kelerar og forgreninger i henhold til den medfglgende
installationsvejledning, der leveres sammen med
udendgrsenheden.

Diameter Diameter

Model
ode gasrgr vaeskerar

VKM50GBMV1, VKM50GBV1
VKM80GBMV1, VKM80GBV1 @127 J6,4
VKM100GBMV1, VKM100GBV1

e Nar man lodder kglemiddelrarene, skal man farst foretage
kveelstofblaesning, eller udfgre lodningen (bem 2), mens man
blaeser kveelstof ind i kelergrene (bem 1), og til sidst skal
man tilslutte indendagrsenheden med kraveforbindelserne.
(Se fig. 14)

6
1 4
E) <= 3 i 7
5 5
Figur 14
1 Del, som skal loddes
2 Rar til kelemiddel
3  Kveelstof
4  Omvikling
5 Manuel ventil
6 Trykreduktionsventil
7 Kveelstof

— /\ PASPA
* Ved lodning af et rgr, mens der ledes kvaelstof ind i rgret,

skal man indstille kveelstof-trykket til 0,02 Mpa (0,2 kg/cmz)
eller mindre med trykreduktionsventilen. (Trykket vil veere
saledes, at man kan meerke et lufttryk pa kinden.)

* Brug ikke flusmiddel ved lodning pa kglergrenes
samlinger. Anvend fosfor-kobber-loddemateriale (BCuP-2:
JIS Z 3264/B-Cu93P-710/795: ISO 3677) som ikke
behgver flusmiddel. (Hvis man bruger et klorholdigt
flusmiddel, vil rarene korrodere. Hvis man bruger et
svejsepulver indeholdende fluor, kan det nedbryde kgle-
smgremidlet, og dette kan beskadige kalergrsystemet.)

* Undlad at bruge antioxidanter eller andre lignende stoffer
ved lodning af rersamlingerne.

Rester kan blokere rgrene og gdeleegge komponenterne.

8 TILSLUTNING AF KANALER

<Var opmarksom pa felgende ved montering af kanaler.>
* Tilslut ikke kanalerne som vist pa fig. 15.

Figur 15
1 Ekstrem bgjning (bgj ikke kanalen mere end 90°)
2 Flere bgjninger

3 Reducér diameteren pa den kanal, som skal tilsluttes.
Reducér ikke diameteren midtfor.

4 En bgjning ved siden af afgangen

* Min. radius pa bgjninger til fleksible kanaler er fglgende:
200-mm kanal: 300 mm diameter
250-mm kanal: 375 mm diameter

¢ For at undga luftlzekage skal man vikle aluminiumtape
omkring afsnittet, efter at kanalflangen og kanalen er samlet.
(Se fig. 16)

¢ For at undga overgang skal man montere abningen pa det
indendgrs luftindtag leengst muligt vaek fra abningen pa
luftafgangen.

* Brug den kanal, der passer til den anvendte enhedsmodel
(se installationstegningen).

e Montér de to udendgrs kanaler med en haeldning (pa mere
end 1/30) for at undga, at der traenger regnvand ind. Isolér de
tre kanaler (udendars kanaler og indenders kanal il
lufttilfersel), s& der ikke dannes kondens.

(Materiale: glasuld 25 mm tykkelse) (se fig. 16)

* Hvis temperaturen og luftfugtigheden er hgj ved loftet,
skal man montere ventilationsudstyr i loftet.

* Isolér kanalen og vaeggen elektrisk, nar der skal fgres
en metalkanal gennem et metalgitter eller et tradnet, eller
gennem metalbeklaedning pa en traeveeg.

* Brug af fleksible eller stgjdaempede kanaler kan veere
effektivt for at reducere stgjen ved afgivelse af luft til rummet
(SA). Veelg materialer efter bleeserens stgrrelse og
enhedens driftsstgj. Kontakt din forhandler for at fa hjselp
ved valg af materialer.

¢ Hold en afstand mellem afgangen til udblaesningsluft (EA) og
det udvendige luftindtag (OA) pa 3 gange kanalens diameter.

* Brug ikke en bukket eller en rund kappe, da de kan blive
udsat for direkte regn.

3P130768-6L Dansk
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Figur 16

Udendgrs kanal

Alu-tape (medfalger ikke)

Heeldning (over 1/30)

Kontrollér, at der ikke er slar i kanalen.
Isoleringsmateriale (medfalger ikke)
Kanalflange

D oA WN -

* Man bgr overveje at eendre placeringen af gitteret til
luftudblaesning, hvis der er risiko for, at det traekker ind
gennem lufttilfersels-abningen.

Blaeseren kerer under afrimning, og der bleeser ofte kold
vind.

¢ Narindendarsenheden tilsluttes direkte til kanalen, skal man
altid anvende samme system pa indendgrsenheden som pa
udendgrsenheden, enhederne skal kare gruppe-forbundet,
og indstillingerne vedrgrende direkte kanalforbindelse skal
foretages pa fijernbetjeningen (tilstands-nr. "17 (27)" —
FORSTE KODE-NR. "5" — ANDET KODE-NR. "06") Tilslut
ikke til indendarsenhedens afgangsside. Enheden kan
standse afheengigt af blaeser-effekten og det statiske tryk.

* Pabygningeribymaessig bebyggelse, hvor lys fra vinduer og
fra trafikken findes teet pa Iufttiffarselsdbningen, og hvor
insekter svaermer i lyset, kan sma insekter traenge ind
gennem lufttiliferselsabningen og luftfilteret. | disse tilfelde
anbefaler vi, at man anvender et hgjtydende filter (medfalger
ikke). Det kan dog alligevel veere sveert at hindre, at meget
sma insekter traenger ind. Her bgr man overveje ekstra
forholdsregler, sdsom en filterboks (medfalger ikke).

9 LEDNINGSFQRING

* Sluk for strammen, fgr du pabegynder arbejdet.

* Alle standarddele og materialer samt elektriske installationer
skal overholde lokale forskrifter.

* Brug kun kobberledning.

* Alt ledningsarbejde skal udfgres af autoriserede elektrikere.

* Se ogsa meerkaten med ledningsdiagrammet placeret pa
styreboksens daeksel, nar du traekker ledninger.

* Forbind ledninger til udendgrsenheden og fiernbetjeningen,
som vist pa ledningsdiagrammet. Se installations-
vejledningen til fiernbetjeningen med anvisninger om
montage og fagring af ledninger til fiernbetjeningen.

* Dette system bestar af flere indendgrsenheder. Maerk alle
indendgrsenheder med enhed A, enhed B .... og sarg for,
at klembreettets ledninger til udendersenheden og til BS-
enheden sidder korrekt. Hvis ledningerne og rgrene mellem
udendgrs- og indendgrsenheden ikke sidder korrekt,
fungerer systemet muligvis ikke korrekt.

* Installér en ledningsafbryder eller en fejlstremsafbryder
i stramforsyningskredsen.

» Kontrollér, at modstanden mod jord ikke er stgrre end 100 W.
Denne veerdi kan veere helt op til 500 W, nar der anvendes en
fejlstramsafbryder, da beskyttelsesjordingen kan anvendes.

» Forbind ikke jordledningen med gas- eller vandrar,
lynafledere eller telefon-jordledninger.

» Gasrar: gaslaekage kan medfare eksplosion og brand.

* Vandrgr: kan ikke jordforbindes, hvis der anvendes harde
plastrar.

» Telefon-jordledning eller lynafleder: spaending mod jord
bliver ekstremt hgj, hvis lynet slar ned.

* Sla ikke stremmen til (afbryder eller fejlstremsafbryder),
for arbejdet er afsluttet.

SPECIFIKATIONER FOR SIKRINGER OG
LEDNINGER LEVERET PA OPSTILLINGSSTEDET

Ledning til
fiernbetjening
Transmissions-

Stremforsyningskabel
og jordledning

Model ledning
Standard Di DI
sikringer| Ledning ;rinoerin- Ledning 'Sr;;in'

—

VKM50GBMV1,

VKM50GBV1

VKMBOGBMVT, | ., | Hosyy. | Overald | Bekiaedt ) g 75 5
VKM80GBV1 usg |, okde | eting -

standarderl  (2-leder)

VKM100GBMV1,

VKM100GBV1

BEMARK

* Hvis ledningen er placeret pa et sted, hvor den let kan
bergres af mennesker, skal du montere en fejlstroams-
afbryder for at forhindre, at personer far elektrisk stad.

* Ved brug af en fejlstramsafbryder skal du vaelge en, der
ogsa beskytter mod overspaending og kortslutning.

Hvis du anvender en fejlstramsafbryder, der er beregnet
til at beskytte mod overgang til jord, skal du sgrge for
at kombinere den med en ledningsafbryder eller en
belastningsstyret afbryder med sikring.

* Leengden pa transmissionsledningen og pa ledningen til
fiernbetjening er som falger.

Leengde pa udendgrs-indendgrs transmissionsledning
.. maks. 1000 m (total ledningslaengde 2000 m)

Lzaengde pa ledning til fiernbetjening mellem
indendgrsenhed og fiernbetjening ... maks. 500 m

11
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ELEKTRISKE SPECIFIKATIONER

Enheder Stremforsyning | Ventilatormotor
Spandings-
Model Hz | Volt omride MCA MFA kW FLA
VKM50GBMV1,
VKM50GBV 3,25 15 |0,21x2 | 1,3x2
Maks.
VKMBOGBMV1, 220- | 264V
vkvgocevt | 0 [2a0v| min. | 3% | 15 |0202) 132
198V
VKM100GBMVA1,
VKM100GBVA 3,25 15 |0,21x2 | 1,3x2

MCA: Min. kredslgbsampere (A)

MFA: Max. sikringsampere (A)

kW: Nominel ydelse pa ventilatormotor (KW)
FLA: Maks. belastningsampere (A)

10 EKSEMPEL PA LEDNINGS-
INSTALLATION OG HVORDAN
FJERNBETJENINGEN INDSTILLES

10.1 ABNING OG LUKNING AF STYREBOKSEN
OG TILSLUTNING AF LEDNINGERNE

— A PAS PA

Fer man tager daekslet af, skal man huske at afbryde
strgemmen.

» Tag deekslet af styreboksen, og fgr ledningerne, som vist pa
tegningen nedenfor (se detaljer pa fig. 17 og fig. 18).

1

& &
0 0
2 2
2
0 o
& &
6 7
1 Styreboks
2 Printkort
3 Transmissionsledning
4  Stremforsyningskabel og jordledning
5 Jordklemme
6 Fering af transmissionsledning gennem hul
7  Foring af stremforsyningsledning gennem hul

— A PAS PA

* Se meaerkaten med ledningsdiagram pa bagsiden af deekslet
til styreboksen.

* Ledningshullet skal teethes med taetningsmateriale eller kit
(medfalger ikke) for at hindre, at vand, insekter eller smadyr
treenger ind. Ellers kan der forekomme kortslutning inde i
kontrolboksen.

* Ved fastgerelse af ledningerne ma ledningsforbindelserne
ikke pavirkes, og brug det medfglgende klemmemateriale
ved fremstilling af passende holdere. Under ledningsarbejde
skal man sikre sig, at daekslet kan saettes let pa kontrol-
boksen ved at placere ledningerne ordentligt og ved at saette
deekslet rigtigt pa.

Nar deekslet saettes pa kontrolboksen, méa ledningerne ikke
komme i klemme. Traek ledningerne gennem lednings-
hullerne for at undga beskadigelse af ledningerne.

* Sgrg for, at ledningen til fiernbetjeningen, ledningerne
mellem enhederne og andre elektriske ledninger ikke fgres
ved det samme sted udenfor anlaegget, hold dem adskilt med
mindst 50 mm, ellers kan elektrisk stgj (eksterne for-
styrrelser) forarsage forkert drift eller brud.

10.2 TILSLUTNING AF STROMFORSYNINGSKABEL
OG JORDLEDNING
* For bade stremforsyningskablet og jordledningen gennem
hullet til ledningsfering og ind i styreboksen, og brug de
medfglgende klemmer til sikring af ledningerne pa
klemmereekken. (Se fig. 17)

Detalje klemreekke (X1M)

Figur 17

1 Jordledning
Afmonteres ved installation af luftbefugterens styredel
(medfelger ikke)

Ledningsforbindelse til luftbefugterens styredel
Klemmedele af harpiks

Bgijle (tilbehar)

Jordklemme (M4 skrue, fiederskive, spaendeskiven
med krave)

Stremforsyningsledning
Jordledning

a b WN

»

<Forholdsregler ved fgring af stremferende
ledninger>

[FORSIGTIG]

[1] Der skal monteres en afbryder, som kan afbryde
stremforsyningen til hele systemet.

[2] En enkelt-afbryder kan anvendes til stramforsyningen til
enheder i samme system.
Imidlertid skal forgreningskontakter og
forgreningskredslgbsafbrydere veelges meget omhyggeligt.

[3] Forsyn streamforsyningskablet til hver enhed med en kontakt
og en sikring, som vist pa tegningen.

3P130768-6L Dansk
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EKSEMPEL PA KOMPLET SYSTEM

Stremforsyning

VRV udendgrsenhed

Kontakt

Sikring

Blaeser til varmegenvinding (VKM)
VRV indendgrsenhed
Fjernbetjening
Stremforsyningsledning
Afskaermet kabel (HO5VV-03G)

9 Transmissionsledning
Afskaermet kabel

0 N Ok WN -~

[4] Brug en rund krympeterminal ved tilslutning til stram-
forsyningens klemraekke.

Se folgende, hvis der ikke anvendes krympeterminal.

* Tilslut ikke ledninger med forskellig diameter til den
samme strgmforsyningsterminal.

(Lese forbindelser kan forarsage overophedning.)

* Brug den el-ledning, der er angivet. Slut ledningen til
terminalen. Spaend ledningen fast uden at udsaette
terminalen for alt for stor belastning.
(Tilspeendingsmoment: 131 Necm +10%)

B SR

3
Figur 18
1 Seet en isolerende muffe pa
2 Rund krympe-terminal
3 El-ledning

[5] Tilspaendingsmoment for terminalskruerne.

* Brug en passende skruetraekker ved stramning af
terminalskruerne. Hvis keerven pa skruetraekkeren er
for lille, kan skruehovedet beskadiges, og skruen kan
ikke spaendes korrekt.

* Hvis terminalskruerne spaendes for hardt, kan skruerne
beskadiges.

» Se tabellen nedenfor vedr. tilspaendingsmoment for
terminalskruerne.

Tilspeendingsmoment
(Nem)
Klemraekke til fiernbetjeningsledning/
transmissionsledning (X3M) 0.88 £0,09
Klemraekke strgmforsyning (X1M) 1,31 £0,13
Jordklemme 1,69 10,25

<Forholdsregler ved tilslutning af jord>

Nar man traekker jordledningen ud, skal man fere den sa den
kommer ud ved den udskarne del pa spaendeskiven med krave.
(En darligt forbundet jordledning kan betyde darlig

jordforbindelse.)
1 ( 4
2
i
O

-y

o) 5

Rund krympe-terminal
Fjederskive, flad skive
Jordforbindelsesskrue
Spaendeskive med krave
Udskeeringsdel

a b ON =

13

3P130768-6L Dansk



10.3 STROMFORSYNINGSLEDNING / LEDNING _ A PAS PA
TIL FJERNBETJENING / LEDNING TIL <Kun VKM-GBMVA serien>

COMPUT,ERST_YRING . . * Hvis der anvendes styredel til luftbefugteren, skal man
* For ledningen til fiembetjeningen, transmissions- installere en pr. enhed med varmegenvindings-bleeser.
ledningen og ledningen til computerstyring ind gennem Hvis der styres mere end en enhed med varmegenvindings-
hullet i styreboksen, og tilslut dem i klemmerne pa blaeser med en enkelt styredel til luftbefugter, kan
X3M lflemra_ekken. Spzend med speendematerialet efter reguleringen af fugtigheden blive forkert og medfgre
endt tilslutning. vandlakage osv.
(Se fig. 18)
Detalje klemraekke (X3M) 10.5 EKSEMPEL PA LEDNINGSF@RING
* Denne enhed kan veere en del af det kombinerede
P1]P2|F1[F2|T1[T2 driftssystem anvendt sammen med indendgrsenheder
REMOTE |TRANSMISSION  FORCED (VRV system klimaanlaeg), eller som et uafhaengigt system

S til behandling af luft udefra.

@ * Nar der tilsluttes med en VRV-R type, og nar der ledes
[TTITTTTTT 1 rumluft (RA) fra denne enhed ind direkte fra loftet, skal man
forbinde med en BS-enhed identisk med VRV-R indendars-
enheden (master-enhed) og enhederne skal kgre gruppe-
forbundet. (Se detaljer i de tekniske data).

Figur 19
1 Klemmedele af harpiks
2 Bgijle (tilbehar)
3 Ledning til fiernbetjening
Transmissionsledning

[FORSIGTIG]

* Se installationsvejledningen til fiernbetjeningen med anvis-
ninger om montage og faring af ledninger til fiernbetjeningen.

* Man méa under ingen omstaendigheder tilslutte stram-
forsyningskablet til klemraekkerne til fiernbetjenings-
eller transmissionsledninger.
Dette vil gdeleegge hele systemet.

« Tilslut ledninger til fiernbetjening og transmission til de
respektive klemraekker.

10.4 LEDNINGSFQRING TIL FUGTREGULATOREN

(MEDFQLGER IKKE)

<Kun VKM-GBMV1 SERIEN>

¢ Fgr denne ledning ind i styreboksen sammen med
stremforsyningsledningen gennem hullet.

¢ Fjern jordledningerne (1 og 2) pa X1M klemreekken,
og tilslut ledningerne til fugtregulatoren.

» Fastggr med klemmemateriale sammen med
strgmforsyningsledningen. (Se fig. 17)

Isjsg(r:]iz‘ri]l?ast_ioner Beklaedt ledning (ledning med 2 par)
Dimension 0,75-1,25 mm’

Leengde Maks. 100 m

Specifikationer, Normal lukket kontakt

ekstern kontakt (streamstyrke tolerance 10 mA — 0,5 A)
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<Driftssystem kombineret med VRV-system (forbundet med enheder med varmegenvindings-bleeser og standard

indendoersenheder i en enkelt kglekreds)>

1 Control box
F1[F2[F1[F2

7

X

Udendgrsenhed

Stremforsyning (220-240V, 50 Hz, ~)
Kontakt

Sikring

Transmissionsledning

Fjernbetjening

Ledning til fiernbetjening

Jord

Standard indendgrsenhed A
Standard indendgrsenhed B

Varmegenvindings-blaeser A (type til
behandling af luft udefra)

- O ©W O NO O b WN -~

_ =

6 N

17874

P1|P2|F1F2[T1|T2
9

N ANIDZ
P1|P2|F1|F2| T1|T2)

10

<Uafhangigt system (kun forbundet med en enhed med varmegenvindings-blaser i

Control box

en enkelt kolekreds)>
1 Udendarsenhed

. 2 Stremforsyning (220-240V, 50 Hz, ~)
3 Kontakt
4 Sikring
5 Transmissionsledning
6 Fjernbetjening
2 7 Jord
3 | 3 | 3 | 8 Standard indendgrsenhed A
4(?] 4(?] 4(?] 9 Standard indendgrsenhed B
10 Varmegenvindings-bleeser A (type til
behandling af luft udefra eller
5 6 6 standardtype)
Standardtype: ... VAM serie
6] & "
T g
T 8 [ 9 10
7= 7= 71
<Inklusive BS-enhed>
o 1 Udendgrsenhed
f i 1j 2 Stremforsyning (220-240V, 50 Hz, ~)
3 3 o QJ 3 Kontakt
4 4 5 4  Sikring
6* 5 Transmissionsledning (ingen polaritet)
BEEE] 6 Bs-enhed
8 ‘ 7 Fjernbetjening
— 8 Ledning til fiernbetjening
oo e T 9 Jord
F 10 1 10 Standard indendersenhed A
9= 9= 11 Bleeser til varmegenvinding A

15
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[FORSIGTIG]

Det er ikke ngdvendigt at angive adresse pa indendars-
enheden, hvis der anvendes gruppestyring. (Det indstilles
automatisk, nar der teendes for strammen.) Men da
varmegenvindings-blaeseren (type til behandling af luft udefra)
anvender to fjernbetjenings-adresser pr. enhed, er antallet af
enheder, der kan gruppestyres, fglgende.

Antal indendgrs-
enheder til 0(1]2|3|4]|5]|6|7|8|9|10(11(12{13[14
klimaregulering

Antal enheder
med varme-
genvindings-
blaeser

Bemeerk:
Hvis der samtidig anvendes et kglesystem, skal en enkelt
BS-enhed veere forbundet med varmegenvindings-blaeseren
(type til behandling af luft udefra) og med indendarsenheder
via gruppestyring. Hvis en enkelt BS-enhed kun er forbundet
med varmegenvindings-blaeseren, skal blaeserens drift-
stilstand defineres fast som enten kaling, opvarmning eller
ventilation.

10.6 STYRING MED 2 FJERNBETJENINGER
(STYRING AF 1 INDENDGRSENHED MED
2 FJERNBETJENINGER)

» Nar der anvendes 2 fjernbetjeninger, skal den ene vaere
indstillet pa "MAIN" og den anden pa "SUB".

MAIN/SUB OMKOBLING

(1) Pres en karvskruetrakker ind i fordybningen mellem
den gverste og nederste del af fjernbetjeningen, og vip
den gverste del af fra 2 positioner.
(Fjernbetjeningens printkort er sat pa den gverste del af
fiernbetjeningen).

1 Overste del af fiernbetjeningen
2 Nederste del af fiernbetjeningen

3 Seet skruetraekkeren ind her og fiern forsigtigt den
gverste del af fiernbetjeningen.

(2) Drej MAIN/SUB omkoblingskontakten pa et af de to
fjernbetjeningsprintkort til "S".
(Lad den anden kontakt til den anden fjernbetjening veere
indstillet pa "M".

7 A\

1 Fabriksindstilling

2 Man behgver kun at aendre en fiernbetjening,
hvis fabriksindstillingerne er uaendrede.

3 Fjernbetjeningens printkort

<Fremgangsmade ved ledningsfering>
(se "9. LEDNINGSFQRING".)

(1) Fjern deekslet pa kontrolboksen.

(2) Tilfej fiernbetjening 2 (SUB) til fiernbetjeningens klemraekke
(P1, P2) i styreboksen.
(Ingen polaritet).

P1IP2 F1‘F2 T1‘T2
Renore [Tmsisson| FORCED
j: Sonrae_| ™o | “orr %

1 Klemrzekke for fijernbetjening
2 Fjernbetjening 1 (PRIMAER)
3 Fjernbetjening 1 (SEKUNDAR)

[FORSIGTIG]

¢ Der skal bruges ledningsovergange, nar man anvender
gruppestyring og 2 fiernbetjeninger pa samme tid.

* Tilslut indendgrsenheden for enden af ledningsovergangen
(P41, P2) til fiernbetjening 2 (SUB/sekundaer).

Dﬂjo O

<

Indendgrsenhed 1
Indendgrsenhed 2

Maks. antal indendgrsenheder
Ledningsovergang (P1.P2)
Fjernbetjening 1 (PRIMAER)
Fjernbetjening 2 (SEKUNDAR)

1
2
3
4
5
6

3P130768-6L Dansk
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10.7 EKSTERN FJERNBETJENING (NGDSTOP OG
TIL/IFRAKOBLING)
* Ledningsspecifikationer og hvordan ledningsinstallationerne
foretages
Tilslut input udefra til terminalerne T1 og T2 pa
fiernbetjeningens klemraekke.

1 InputA
\ F2 [ T1 | T2
/ FORCED
OFF

-

o

* Udstyret til automatisk kaling om natten kan ikke standses
tvunget med T1 eller T2.

Lednings- .
specifikationer Beklaedt ledning (2 ledere)
Diameter 0,75 - 1,25 mm’
Laengde Maks. 100 m

Kontakt, som kan sikre den mindste
Ekstern klemme || 2stning pa& 15V DC, TmA.

* Aktivering
| folgende tabel beskrives FORCED OFF og ON/OFF drift i
forhold til input A.

FORCED OFF ON/OFF drift

Input ON standser drift (ikke muligt | Input OFF — ON slar
med fjernbetjeninger). enheden TIL.

Input ON — OFF slar
enheden FRA.

Input OFF muligger styring med
fiernbetjening.

* Valg af FORCED OFF og ON/OFF drift
Indtast valg af FORCED OFF og ON/OFF drift med
indstillinger for det lokale "Eksternt ON/OFF input" baseret
pa "11. BRUGSSTEDSINDSTILLING OG TESTKJRSEL".

10.8 CENTRAL STYRING

Hvis der foretages styring med en central enhed (central
styreenhed osv.), skal man definere et gruppenummer med
fiernbetjeningen. Se detaljer i manualen til hver enkelt central
enhed.

11 BRUGSSTEDSINDSTILLING OG
TESTKORSEL

11.1 FORETAG BRUGSSTEDSINDSTILLING MED
FJERNBETJENINGEN

(1) Kontrollér, at laget pa kontrolboksen pa indenders- og
udendersenheden er lukket.

(2) Alt efter installationstype skal du foretage brugssteds-
indstillinger med fjernbetjeningen, efter at strem-
forsyningen er blevet koblet til, og du skal felge
anvisningerne i manualen om indstillinger pa brugs-
stedet, som folger med fjernbetjeningen.

Du skal endvidere sikre dig, at kunden beholder
manualen om indstillinger pa brugsstedet sammen med
betjeningsvejledningen.

IO
% .
1—| | 1
"\E:'_'{ ! sg;‘T—TNj/ ‘ ¢
NI

FORSTE KODE-NR.

ANDET KODE-NR.

DRIFTSMADE-NR. (MODE NO.)

FIELD SET MODE (brugsstedsindstilling)

A ODN -

11.1.1 BRUGSSTEDSINDSTILLING
Foretag indstillinger pa enheden med varmegenvindings-
blaeser med VRV-system klimaanlaggets fjernbetjening

<Forste indstilling>

* "TILSTANDS-NR." 17, 18 og 19: Gruppestyring af enheder
med varmegenvindings-blaeser.

* "TILSTANDS-NR." 27, 28 og 29: individuel styring

<Driftsprocedure>
| det felgende beskrives driftsproceduren og
indstillingerne.

(1) Tryk pa INSPEKTION/TEST DRIFT -knappen i mere end
fire sekunder i normal driftstilstand for at ga til
brugsstedsindstilling.

(2) brug TEMPERATURINDSTILLINGS-KNAPPEN til valg af
det gnskede "TILSTANDS-NR.". (Kodedisplayet blinker).

(3) For at foretage indstillinger pa individuelle enheder under
gruppestyring (nar tilstand nr. 27, 28 eller 29 er valgt) skal
du trykke pa TIMER-INDSTILLING ON/OFF knappen for at
veelge det "enheds-nr.", hvor indstillingerne skal foretages.
(Dette er ikke nadvendigt, nar der foretages indstillinger
vedrgrende hele gruppen).

(4) Tryk pa averste del af TIMER-knappen for at veelge
"FORSTE KODE-NR.".

(5) Tryk pa nederste del af TIMER-knappen for at veelge
"ANDET KODE-NR.".

(6) Tryk pa "PROGRAM/CANCEL knappen for at indleese
indstillingen. (Kodedisplayet holder op med at blinke og
lyser konstant).

(7) Tryk pa INSPEKTION/TEST DRIFT -knappen for at ga
tilbage til normal driftstilstand.

17
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Nar man justerer ventilations-luftstremmen til lav

indstilling under gruppeindstilling, skal man indtaste
tilstands-nr. "19" FORSTE KODE-NR., "0" og ANDET
KODE-NR, "01".

3P130768-6L Dansk
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m INDSTILLINGER OG INDSTILLINGSTAL

DRIFTS- ANDET KODE-NR.
Beskrivelse af MQDE' E?)EETE
indstilling (M(',DE R 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
NO)
. Tvungen | ON/OFF
Eksternt ON/OFF input 12 1 o | ait
Intervaltid for visning af (Ca.2500 | Ca. 1250 Der
o 0 . . taelles
filterskilt timer | timer | .
ikke
- ON ON ON ON
éﬁ%nFaF“zk ksﬂgg dom natten 1 OFF | 2timer | 4timer | 6timer | 8timer
0 senere | semere | semere | Senere
Oprindelig indsfilling af Meget Meget
blegser 4 | Normal hgj Normal hgj
170) Udenkanal | Direkte Udenkanal Direkte Uden
Direkte kanalforbindelse (indfiling | kanal | (ndstiling | kanal kanal
med VRV a | (bleeser af (bleeser (bleeser
5 Iufisram) | fra) lufstram) fra) fra)
Kolde omrider (valg Termgstat Termolstat Termolstat
. . OFF:L OFF:L OFF: -
bleeserdrift for opvarmning - - = pgiminel = | Afimning: Afimning:
temosatfa) Timning: rimning; fimning:
OFF OFF OFF
Blaeser til automatisk keling 6 Hi Meget
om natten J Hoj
Visning af ventilationstilstand 4 Vis Skjul

Tifor storre luftmeengde / | 18 (28)

bles store uftmezngde ud 7| Tifersel | Udblesning | Tilfarsel | Udblesning

Konstant kersel
Indstilling af lav tifarsel 1 Nej - - - - - -
ndstiling af lav fiffarse e} Vinde | < Nomm
Blaesertrin til forsyning Mindre | <€ Normal P | Mere
justering af luftst 2
steringaf ufisamens o | o | o | w |6 | o | o o |ow | 0| | 2| 65| u|n
retning)
Blaesertrin til udbleesning Mindre | «¢ Normal » | Mere
(justering af luftstrammens 19(29) 3
; 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 1 12 13 14 15
retning)

Konstant karsel
At bleser-ndstling PR [TV [ S IR I N oo are

Mindre Normal

A

Blaeserdift i bolig, nér
varmeenhed er filsluttet

Starre luftmeengde ON/OFF | 1A 0 OFF ON
[ : Fabriksindstilling

8 | Deakiiveres | Deaktiveres | Aktiveres | Aktiveres
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BEMARK)
1. ANDET KODE-NR. indrammet i fed streg er fabriksindstillingen.
2. Indstillingen foretages for hele gruppen, men hvis der er valgt et tilstands-nummer i parentes, kan indendgrsenhederne ogsa
indstilles individuelt. Man kan dog kun kontrollere aendringer i indstillingerne i parentesen i individuel tilstand. (Ved gruppestyring
foretages aendringerne, men displayet viser stadig fabriksindstilling).

. Foretag ikke indstillinger, der ikke vises pa listen. Hvis ikke de relevante funktioner er tilgaengelige, vises de ikke.

. Nar systemet gar tilbage til normal tilstand, nulstilles fiernbetjeningen, sa displayet kan vise "88".

. Nar "Indstilling af angivelsestid for filtersignal" eller "Indstilling af automatisk keling om natten" sendres, skal du forklare kunden
om disse andringer.

6. Se nedenfor vedrgrende detaljer om indstillinger i kolde omrader.

—: drift ved den indstillede bleeser-effekt

a b w

Klimaanlaeggets blaeser 01 02 04 06 08
Termostat opvarmning off Drift - - Lav Lav -
Afrimning Stop - Stop Stop Stop Stop
Olieretur Stop - Stop Stop Stop Stop
Ved uafhaengig drift

Klimaanlaeggets blaeser 01 02 04 06 08
Termostat opvarmning off: Drift - - Lav Lav -
Afrimning Stop - - Stop Stop Stop
Olieretur Stop - - Stop Stop Stop

—: drift ved den indstillede bleeser-effekt
Lav: drift med reduceret blaeser-effekt

Afrimning

* Under opvarmningen bliver udendgrsenhedens konvektor koldere. Varmekapaciteten falder, og systemet starter afrimningen.

* Fjernbetjeningen viser "@®®", indtil der bleeses varm luft ind.

* Enheden gar tilbage til opvarmning igen efter 6 - 8 minutter (maksimalt 10 minutter).

* Under afrimning fortsaetter enhedens bleesere med at kare (fabriksindstilling). Formalet med dette er at opretholde graden af
ventilation og befugtning.

* /Endring af placeringen af luftafgangsgitteret bar overvejes, hvis der er risiko for, at det traekker ind gennem gitteret.

* Man kan dog standse bleeseren ved at indstille fiernbetjeningen. Stands ikke blaeseren pa steder, hvor manglende ventilation pa
grund af standset blaeser kan medfgre, at der ledes forurenet luft eller fugt ind i andre rum, eller hvor det treenger ind udefra. (luft
med vira fra sygeveerelser, eller lugt fra toiletter osv.)

7. Temperaturindstilling for lokale forhold:
Hvis ikke indeluften (RA) suges direkte fra rummet (f.eks. RA-kanal ikke tilsluttet), kan temperaturen pa indeluften (RA) veere
hgjere end den indstillede temperatur pa standard indendarsenheden. | dette tilfeelde skal man justere indstillede temperaturer for
opvarmning (befugtning) og kgling i overensstemmelse med de lokale forhold.
* Indstillet temperatur, fabriksindstilling: Opvarmning (befugtning) ...21°C, keling (indsugnings-temperatur ved varmeveksler til
keling) ... 26°C
* Omrade for indstillet temperatur, der kan konfigureres: Opvarmning (befugtning) ...14 til 26°C, keling ...18 til 33°C
Korrelationen er som fglger:
Indstillet temperatur for keling = indstillet temperatur for opvarmning (befugtning) + temperaturforskel for termo-omskiftning keling/
opvarmning (eksempel 26°C = 21°C + 5°C)

DRIFTS- ANDET KODE-NR.
MADE-NR.| FORSTE Beskrivelse af indstilling
(MODE KODE-NR. 01{02|03|04|(05[06|07|08|09 |10 11|12 13
NO.)
Temperaturomrade for termo-
12.(22) 4 omskiftning keling/opvarmning Ol 12345617
14 (24) 1 Indstillet temperatur for opvarmning | 44 | 45 | 16 | 17 [ 18 | 19 |20 | 21 | 22| 23 | 24 | 25 | 26
(befugtning)

Nar VRV system serien med varmegenvinding er tilsluttet, skal temperaturen for kele/varme-omskiftning i automatisk drift indstilles

efter de lokale forhold.

* Indstillet omskiftnings-temperatur, fabriksindstilling: Opvarmning (befugtning) ...15°C, keling (udendgrs temperatur) ... 25°C

* Omrade for omskiftnings-temperatur, der kan konfigureres: Opvarmning (befugtning) ...10 til 18°C, keling ...19 til 30°C
Korrelationen er som fglger:
Omskiftnings-temperatur for kgling = omskiftnings-temperatur for opvarmning + temperaturforskel ved omskiftning keling/
opvarmning (eksempel 25°C = 15°C + 10°C)

DRIFTS- ANDET KODE-NR.
MADE-NR.| FORSTE Beskrivelse af indstilling
(MODE KODE-NR. 01({02|03|04|05|06[07|08{09|10| 11|12 |13
NO.)

3 Temperaturforskelvedqmskiﬂning 4156l 718lol10l11l12]113]14|15

kgling/opvarmning

14 (24) Omeskiftni i t d

4 mskiftnings-temperatur ve 10|11 121314 |15]16 | 17| 18

opvarmning
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11.2 FORETAG EN TESTK@RSEL | HENHOLD TIL
UDENDQRSENHEDENS
INSTALLATIONSVEJLEDNING

(1) Se efter, om deekslet er sat pa styreboksen, fgr du slar
strgmmen til.

(2) Foretag en testkarsel efter anvisningerne
i udendgrsenhedens betjeningsvejledning.

* Fjernbetjeningens funktionslampe vil blinke, hvis der
opstar en fejl. Check fejlkoden pa displayet for at
identificere fejlen. Der er en forklaring af fejlkoderne
og de tilhgrende problemer pa maerkaten "Forsigtig ved
service/Caution for servicing" pa udendgrsenheden.
Hvis displayet viser et af felgende, kan ledningerne veere
tilsluttet forkert, eller stramtilfarslen er afbrudt, sa
kontrollér igen.

Display fiernbetjening Indhold

* Der er kortslutning ved FORCED OFF

VISes. terminalerne (T1, T2).
"1/3" vises. « Der er ikke foretaget testkarsel.
« Strgmforsyningen til udendersenheden
er koblet fra.
» Udendgrsenheden er ikke sluttet til
T strgmforsyningen.
1" vises

« Forkert ledningsfaring af

vises. transmissionsledning og ledning
(ledning til fiernbetjening eller
FORCED OFF ledning).

» Transmissionsledningen er afbrudt.

» Daemper driftsfejl. (Spaendingsfejl

niZioa

5" vises. stremforsyning)

R * Blaesermotor driftsfejl. (Spaendingsfejl
AL Vises. stremforsyning)

e « "MAIN/SUB" indstilling pa

i VISes.

fiernbetjeningen er forkert.

« Stremforsyningen tilindendgrsenheden
og varmegenvindings-bleeseren er
slaet fra.

* Indendgrsenheden og
varmegenvindings-blaeseren er ikke
sluttet til stramforsyningen.

* Forkert ledningsfgring af ledninger til
fiernbetjening, transmissionsledning
og/eller FORCED OFF ledning.

« Ledningen til fiernbetjeningen er
afbrudt.

Ingen visning

11.3 START BEFUGTEREN
<Kun VKM-GBMV1 SERIEN>

(1) Kontrollér, at rgr med fgdevand er tilsluttet korrekt.

(2) Aben spaerreventilen til vandforsyning. (Der tilfgres ikke
vand pa dette tidspunkt).

(3) Ker enheden med varmegenvindings-blaeser med
opvarmning.
(Fa oplysninger om, hvordan enheden kgres med
opvarmning, i installationsvejledningen, der falger med
indendgrsenheden).
Vandtilfgrsel starter, og befugteren begynder at kare.

(4) Efter start af opvarmning (befugtning), afgiver magnet-
ventilen til vandforsyning en lyd hvert 3. eller 4. minut
(en klikkende lyd). Hgr efter denne klikkende lyd, og lad
enheden kare i 30 minutter for at kontrollere, at
befugtning karer normalt.

— A PAS PA

e Huvis der udferes indendgrs afsluttende arbejde, nar testen
er afsluttet, skal du bede kunden om ikke at starte
befugteren, for det indenders afsluttende arbejde er
feerdiggjort, da indendersenheden og varmegenvindings-
blaeseren ellers kan beskadiges.

* Huvis befugteren karer, kan maling, partikler fra slibemidler
og andet materiale, der anvendes til indendgars afsluttende
arbejde, tilsmudse varmegenvindings-blaeseren og
medfgre vandspraijt eller -laekage.
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