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Total varmevaxlare
Varmeatervinningsventilator — med DX-spole —

MODELLER
(Takmonterad luftkanaltyp)

Med DX-spole och luftfuktare = Med DX-spole

VKM50GBMV1 VKM50GBV1
VKM80GBMV1 VKM80GBV1
VKM100GBMV1 VKM100GBV1

Varmeatervinningsventilator

Varmeatervinningsventilator
Las igenom denna installationshandbok noga och installera enheten korrekt for att sakerstélla fullstandig kapacitet under lang tid.
Anskaffa nddvandiga komponenter, som runda kapor, luftintags-/utioppsgaller m.m. innan du installerar enheten.
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Installations-
handbok

Total varmevaxlare
Varmeatervinningsventilator — med DX-spole —
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1  FORSIKTIGHETSATGARDER

Overskrid inte féljande "SAKERHETSFORESKRIFTER".
Denna produkt lyder under beskrivningen "utrustning som

ej ar tillganglig for allmanheten".

| denna handbok finns tva varningstyper, VARNING och
FORSIKTIGT. Félj noggrant alla sikerhetsforeskrifter nedan:
de ar alla viktiga for din sakerhet.

A VARNING............... Indikerar en potentiellt farlig situation
som, om den inte undviks, kan resul-
tera i dodsfall eller allvarlig skada.

A FORSIKTIGT ......... Indikerar en potentiellt farlig situation
som, om den inte undviks, kan resul-
tera i mindre eller medelstor skada.
Kan ocksa anvandas for att varna
for osakra metoder.

* Efter slutférd installation testar du varmeatervinnings-
ventilatorn och kontrollerar att den fungerar som den ska.
Ge anvandaren tillrackligt med instruktioner avseende
anvandning och rengdring av varmeatervinningsventilatorn
enligt bruksanvisningen. Uppmana anvandaren att forvara
den har handboken tillsammans med bruksanvisningen for
framtida behov.

— A VARNING

» Lat leverantoren eller kvalificerad personal utféra
installationen. Felaktig installation kan orsaka vattenlacka,
elektriska stotar eller eldsvada.

* Installation ska gdras enligt installationshandboken och inga
andringar ska goéras av enheten.

Felaktig installation kan orsaka vattenlacka, elektriska stotar
eller eldsvada. Kroppsskada kan uppsta om
varmeatervinningsventilatorn faller.

* Installera varmeatervinningsventilatorn pa ett fundament
som tal dess vikt.

Ett ofillrackligt fundament kan resultera i att varme-
atervinningsventilatorn faller ned och orsakar kroppsskada.
Det kan ocksa leda till vibrationer i inomhusenheter samt
stérande oljud.

 Latinte utloppsluften komma in i luftintagsventilen utomhus.
Detta kan gdra att rummet blir kontaminerat och kan vara
skadligt for halsan.

* Placera luftintagsventilen utomhus sa att den inte tar in
utloppsluft som innehaller forbranningsluft, m.m.

Felaktig installation kan orsaka syrebrist i rummet och leda
till allvarliga olyckor.

» Kontrollera att allt elarbete utférs av kvalificerad personal
enligt tilldmpliga féreskrifter (anm. 1) och den har
installationshandboken. Anvand en separat elkrets.
Anvand alltid tillrackligt langa kablar. Anvand inga
skarvkablar. Otillracklig kapacitet i elkretsen eller felaktig
elkonstruktion kan leda till elstotar eller eldsvada.

(anm. 1) Tillamplig foreskrift betyder "Alla internationella,
europeiska, nationella och lokala direktiv, lagar,
bestammelser och/eller foreskrifter som ar
relevanta och tillampliga for en viss produkt
eller doman".

* Anvand endast foreskrivna delar och tillbehdr under
installationen. Om de féreskrivna delarna inte anvands kan
det orsaka vattenlacka, elektriska stotar, eldsvada eller att
varmeatervinningsventilatorn faller ned.

» Utfér det angivna installationsarbetet med hansyn till starka
vindar, orkaner eller jordbavningar. Felaktig installation kan
orsaka olyckor, t.ex. att varmeatervinningsventilatorn faller
ned.

» Kontrollera att allt kablage ar sakert. Anvand féreskrivna
kablar och kontrollera att ingen yttre paverkan finns pa
terminalanslutningar eller kablar.

Felaktig anslutning eller infastning kan orsaka dverhettning

eller eldsvada.

* Dra alla kablar snyggt och prydligt sa att locket till regler-
boxen kan fastas ordentligt. Om reglerboxens lock inte sitter
pa plats kan det orsaka dverhettning av terminaler, elstétar
eller eldsvada.

» Kontakta leverantoren i handelse av ett kylmediumlackage.
Nar varmeatervinningsventilatorn ska installeras i ett litet
rum maste atgarder vidtas som férhindrar att kylmedium som
lacker ut dverskrider gransvardet i handelse av en lacka.
Annars kan detta leda till en olycka orsakad av syrebrist.

* Om kylmediumangor lacker ut under installationsarbetet
maste omradet omedelbart ventileras. Giftig gas kan
produceras om kylmediumangor kommer i kontakt med eld.

» Kontrollera efter slutfort installationsarbete att det inte finns
nagot lackage av kylmediumangor. Giftig gas kan produce-
ras om kylmediumangor lacker in i rummet och kommer i
kontakt med en varmekalla, t ex en varmeflakt, ugn eller spis.

e Stang av strommen innan du vidrér nagra elektriska kompo-
nenter. Vidror inga stromforande delar eftersom detta kan
orsaka elektriska stotar.

* Vidror aldrig utlackt kylmedium. Detta kan orsaka allvarliga
kylmediumskador.

 Jorda varmeatervinningsventilatorn.

Anslut inte jordningen till en gasledning, vattenledning,

askledare eller jordning for en telefonledning. Ofullstédndig

jordning kan leda till elektriska stotar eller eldsvada. En
kraftig stromstot fran ett blixtnedslag eller en annan kalla
kan skada luftkonditioneringsanlaggningen.

Installera en jordfelsbrytare.

Om inte detta foljs kan elektriska stotar och eldsvada

uppsta.

— A FORSIKTIGT

* Installera dréneringsror enligt den har installations-
handboken for att ge en god dranering och isolera roret
for att forhindra kondensation. Felaktig dranering kan orsaka
vattenlackor och fuktskador pa maébler.

* Installera varmeatervinningsventilatorn, strémkablar,
fiarrkontrollkablar och signalkablar minst 1 meter fran TV-
eller radioapparater for att férhindra bildstérningar eller brus.
(Beroende pa radiovagorna kan ett avstand pa 1 meter vara
otillrackligt for att eliminera bruset.)

* Installera de tva utomhuskanalerna med lutning nedat for att
forhindra att regnvatten kommer in i enheten. Om detta inte
gors ordentligt kan vatten komma in i byggnaden, skada
mobler och orsaka elektriska stétar och eldsvada.
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* Isolera de tva utomhuskanalerna och lufttillférselkanalen
for att forhindra kondens. Om detta inte gors ordentligt kan
vatten komma in i byggnaden och t.ex. skada mdébler.

* |solera kanalen och vaggen elektriskt nar en metallkanal ska
foras igenom metall- och metalltradsstrukturer eller metall-
foder pa en travagg. Felaktigt kanalarbete kan leda till
elektriska dverslag eller brand.

* Installera inte varmeatervinningsventilatorn pa nagon av
foljande platser:

1. Platser med hoéga temperaturer eller 6ppna lagor.

Detta kan resultera i eldsvada eller 6verhettning.

2. Dar fratande gas, t.ex. gas av svavelhaltig syra,
produceras.

Detta kan orsaka eldsvada.

3. Platser som maskin- och kemikaliefabriker dar gaser, med
halsofarliga eller korrosiva komponenter som syror, baser,
organiska I6sningsmedel och farg, genereras. Platser dar
antandliga gaser kan lacka ut. Kopparrér och hardlédda
skarvar kan oxidera och orsaka lackage av kylmedium.
Utlackt gas kan orsaka forgiftning eller eldsvada.

4. Platser dar temperaturen faller under fryspunkten.

Om enheten anvands vid temperaturer under 0°C

kan draneringstraget, till- och utloppsror, luftfuktnings-
elementet, magnetventiler och andra komponenter frysa
till och orsaka olyckor.

5. | ndrheten av maskiner som avger elektromagnetiska
vagor.

Elektromagnetiska vagor kan stora styrsystemet och gora
att utrustningen inte fungerar som den ska.

6. Dar brandfarliga gaser kan lacka ut, dar kolfiber eller
lattanténdligt damm finns i luften eller dar brandfarliga
amnen hanteras, till exempel thinner eller bensin.

Om gasen lacker ut och stannar vid varmeatervinnings-
ventilatorn kan det orsaka en eldsvada.
» Kontrollera att temperaturen och luftfuktigheten nara

2 FORE INSTALLATION

De tillbeh6r som kravs for installationen maste du férvara
tills installationen ar slutférd. Kasta inte bort dem!

Nar enheten burits in ska den skyddas med férpacknings-
material for att den inte ska repas innan installationsarbetet
ar slutfort.

[1] Bestam dig fér en transportvag.

[2] Packa inte upp enheten férrdn den ar framme vid
installationsplatsen. Om det ar nédvandigt att packa upp
den tidigare bér enheten lyftas med en mjuk lina eller med
rep och skyddsplattor for att inte enheten ska skadas eller
repas.

Hall enheten i konsolerna (4 punkter) nar du 6ppnar
kartongen och flyttar den, och lyft inte i ndgon annan del
(sarskilt inte kylmediumror, draneringsror, tillférselvatten-
ror och kanalkopplingsflansen).

» Kontrollera vilken typ av R410A-kylmedium som ska
anvandas innan du installerar enheten. (Om du anvander
fel kylmedium fungerar enheten kanske inte som normailt.)

* For installation av utomhusenheten, se installations-
handboken som medféljer denna.

2.1 FORSIKTIGHETSATGARDER

* Ge kunderna grundliga instruktioner i korrekt hantering
av enheten (sarskilt underhall av luftfilter och driftprocedur)
genom att lata dem utféra dessa funktioner sjalva med hjalp
av handboken.

* Platser dar salthalten i luften ar hdg, t.ex. platser nara havet,
samt dar spanningsvariationerna ar stora, t.ex. i vissa
fabriker. Detta galler &ven batar och bilar.

2.2 TILLBEHOR
Kontrollera att féljande tillbehor levererats med enheten.

enheten och luftintags- och luftutioppsgallret uppfyller de —
villkor som galler for driften. Namn L(:nalli; s '\SAJZI;E?lT\?z,g?e Vattentillférselror
1. Kylbil eller andra platser med laga temperaturer. ﬂégg 9 kanalkoppling) med sil
2. Platser som badrum eller swimmingpooler med hdg pping
luftfuktighet. ) o Antal | 4st 24 st VKM-GBMVT: 1 st
Detta kan orsaka krypstrommar, elektriska stotar eller VKM-GBV1: 0 st
eldsvada.
* Tillse att snéskydd finns. Utan skydd kan sné komma in
i utomhuskanaler och skada mobler, orsaka elektriska stotar Form (D) 2 E (( )) E g;
och eldsvada. S0-typ Max12
¢ | omraden dar insekter lockas till ljus, som vid fonster eller 80-, 100-typ M4x16
ljus néra en ventilations6ppning kan extremt sma insekter
ibland ta sig in i rummet via ventilationséppningen. Eftersom Snabl?' Flansmutter Isoleri
det ar svart att helt férhindra att extremt sma insekter Namn |<OPPIING kopparrors- solering av
(kopparrors- (kopp kylmediumror
kommer in ar det viktigt att dvervaga en allvarlig 16sning, ko prl)in ) koppling) y
t.ex. en filterbox (anskaffas lokalt) i designprocessen for ppIing
att skydda mot insektsangrepp. Antal |VKM-GBMVI:A st | VKM-GBMVI:A st 1 sats
. o . . . . VKM-GBV1: Ost |VKM-GBV1: 0 st
» Varmeatervinningsventilatorn ar inte avsedd for anvandning
i en potentiellt explosiv miljo.
Form .C ﬁ @
((!(((O @ I.D.: @35 |.D.: @26
Isoleringav |—.., .
Namn |vatten- Tatnings- Klamma
A .. |material
tillférselror
VKM-GBMV1: VKM-GBMVA1: | (Ovrigt)
1st 10 st « Installations-
Antal eyt | 1St [VKMAGBYA: | handbok
0 st 8 st * Bruks-
anvisning
Form = Q
I.D.: @15
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2.3 EXTRA TILLBEHOR

* Den har enheten kan gbras som en del av tva olika system:
som en del av det kombinerade driftsystemet som anvands
tillsammans med VRV SYSTEM-luftkonditioneringsaggregat
och som oberoende system med endast varmeatervinnings-
ventilatorn. En fungerande fjarrkontroll krédvs nar enheten
anvands som fristdende system.

Tabell

FOLJANDE PUNKTER MASTE UTFORAS EXTRA
NOGA OCH KONTROLLERAS EFTER

INSTALLATION.

a. Foljande ska kontrolleras efter slutfort arbete

Kontrollera

Om de inte gors
korrekt kan foljande
handa

Kontrol-
lera

| Fjarrkontrolltyp BRC1D527

NOT) 1

Om du anvander en annan fjarrkontroll &n ovan kontaktar du
leverantéren.

NOT) 2

Vi rekommenderar fjarrkontrollen "BRC1D527", sarskilt nar
enheten anvands som fristdende system. Detta for att den
visar ventilationslage och kan vélja ventilationsflaktlage med
knappen.

* Vid installation av enheten ska du ha den runda huven,
luftutloppsgallret, luftintagsgallret och andra
installationskomponenter redo innan du bdrjar.

Kontakta leverantdren vid val av tillbehor.

Har inomhus- och
utomhusenheterna
fasts ordentligt?

Enheterna kan falla
ned, vibrera eller fora
oljud.

Ar utomhuskanalen
dragen till utsidan med
lutning nedat?

(Se bild 16)

Kondensvatten kan
droppa ned.

Ar kontroll av gastathet

Kylningen kan bli

klar? otillracklig.
Ar enheten helt Kondensvatten kan
isolerad? droppa ned.

Fungerar draneringen
som den ska?

Kondensvatten kan
droppa ned.

Stammer matnings-
spanningen med vad
som anges pa
markplaten?

Enheten kan sluta
fungera och
komponenter kan
bréannas sonder.

Ar elektriska ledningar
och ror anslutna som
de ska?

Enheten kan sluta
fungera och
komponenter kan
bréannas sonder.

Ar enheten riktigt
jordad?

Lackstrommar ar
farliga.

Ar ratt kabel-
dimensioner anvanda?

Enheten kan sluta
fungera och
komponenter kan
brannas sénder.

Ar inom- och
utomhusenheternas
luftintag och luftutslapp
fria fran blockering?

Kylningen kan bli
otillracklig.

Har kylrérens langd
och tillsats av extra
kylmedium
antecknats?

Det ar oklart hur
mycket kylmedium
som finns i systemet.

Tillférs vatten med
vattentillforselroren?

Ingen luftbefuktning.

Kontrollera alla punkter under "FORSIKTIGHETSATGARDER"

ovan en gang till.

b. Kontrolleras vid leverans

Kontrollera

Kontrollera

Har du forklarat hur anvandningen gar till
medan du visat kunden bruksanvisningen?

kunden?

Har du gett bruksanvisningen och garantin till

c. Punkter for forklaring av anviandningen

Punkter som markerats med A VARNING och

A FORSIKTIGT i bruksanvisningen &r de punkter som géller
risk for kroppsskada och materiella skador férutom den
allménna anvandningen av produkten. Darfor ar det viktigt
att i detalj forklara det beskrivna innehallet och dessutom
be kunderna att lasa anvandarhandboken.
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3 VALJA INSTALLATIONSPLATS

— /\ FORSIKTIGT
* Nar du flyttar enheten under eller efter uppackning ska du
hallai konsolerna. Anvand inget tryck pa andra delar, sarskilt
inte kylmediumror, draneringsror, vattentillforselrér och
kanalkopplingsflansen.

Om du tror att luftfuktigheten i innertaket kan dverstiga 30°C
och RH80°%, forstarker du isoleringen av roren mellan
enheterna.

Anvand glasull eller polyetenskum nar du isolerar, som inte
ar tjockare an 10 mm och far plats i takdppningen.

Anvand glasull, polyetenskum med en tjocklek pa minst

10 mm som isoleringsmaterial.

(1) Vélj en installationsplats som uppfyller foljande krav

och som dven passar kundens 6nskemal.

* Installera pa en plats med tillracklig styrka och stabilitet.
(Balkar, innertak och andra platser som kan bara
enhetens fulla vikt.)

Otillracklig hallfasthet ar farlig. Detta kan ocksa orsaka
vibrationer och driftsbuller.

* Déar réren mellan utom- och inomhusenheterna inte blir
langre an vad som é&r tillatet. (Se utomhusenhetens
installationshandbok.)

» Dar inget blockerar luftcirkulationen.

» Dar kondensvatten kan ledas bort pa [ampligt satt.

* Installera pa en plats dar den luft som finns kring enheten
eller tas in i luftbefuktaren inte faller under 0°C.

* Installera inte enheten direkt mot ett innertak eller en
vagg.

(Om enheten ari kontakt med innertaket eller vaggen kan
det orsaka vibrationer.)

 Dar tillrackligt utrymme fér underhall och service kan
tillgodoses. (Se bild 1)

7772777722272 7722227227 7
Bild 1

1 Reglerbox

2 Underhallsutrymme (mm)

3 Minsta héjd (mm)

* Valj dimensionen *H sa att en lutning nedat pa minst
1/100 uppnas enligt "6. DRANERINGSARBETE OCH
VATTENTILLFORSELARBETE".

[FORSIKTIGHETSATGARD]

¢ |nstallera inomhus- och utomhusenheterna,
stromsladden och anslutningskablar minst 1 meter fran
TV- eller radioapparater for att férhindra bildstérningar
eller brus. Beroende pa radiovagorna kan ett avstand
pa 1 meter vara otillrackligt for att eliminera bruset.

(2) Anvand upphédngningsbultar for installationen.
Kontrollera om innertaket ar tillrackligt starkt for att
bédra enhetens vikt. Vid tveksamhet bor taket forstarkas
innan enheten installeras.

(Installationslutningen anges som foljer. Av den framgar det
vilka punkter som maste forstarkas.)

4 FORBEREDELSER INFOR
INSTALLATIONEN

(1) Kontrollera placeringen av enheten i férhallande till
upphéangningsbultarna. (Se bild 2)
Lamna utrymme kring enheten for servicearbeten och
inkludera inspektionsluckor. (Ta alltid upp ett hal pa sidan av
kontrollboxen sa att |uftfilter, varmevaxlarelement, flaktar
och luftbefuktarelement enkelt kan inspekteras och
underhallas.)

1764
1688

ZQEE @ -
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Bild 2
1 Avstand mellan upphangningsbultar (mm)
2 Utblasningsluft till utomhus (EA)
3 Friskluft frin utomhus (OA)
4 Returluft frAn rummet (RA)
5  Tilluft till rummet (SA)
6 360 (Om inspektsionluckan ar 450)
140 (Om inspektsionluckan ar 600)
7 Reglerbox
8 Inspektionsluckor
(mm)
Modell A B
VKM50GBMV1, VKM50GBV1 832 878
VKM80GBMV1, VKM80OGBV1
VKM100GBMVA, VKM100GBV1 | 1214 1262
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(2) Kontrollera att intervallet for enhetens externa statiska
tryck inte overskrids.
(See information om flaktstyrka och statiska prestanda-
egenskaper samt den allmanna katalogen for intervallet
for installningen fér det externa statiska trycket.)

(3) Oppna installationséppningen. (Férberedda tak)

* Nar installationséppningen tagits upp i taket dar enheten
ska installeras, for du igenom kylmediumror, dranerings-
ror, signalkablar och kablar fér fjarrkontroll genom darfor
avsedda hal.

Se "6. DRANERINGSARBETE OCH
VATTENTILLFORSELARBETE",

"7. KYLMEDIUMRORDRAGNING" och

"10. KOPPLINGSEXEMPEL OCH INSTALLNING AV
FJARRKONTROLLEN".

» Nar du tagit upp halet i taket ser du vid behov till att taket
ar plant. Du maste kanske forstarka taket for att undvika
vibrationer.

Radgdr med en arkitekt eller snickare.

(4) Installera upphangningsbultarna.
(Anvand M10- till M12-upphangningsbultar.)
Anvand fundamentbultar, ett nedsankt inlagg, en nedsankt
fundamentbult fér befintliga tak eller andra lokalt anskaffade
komponenter for att forstarka innertaket sa att det klarar
enhetens vikt.

(Se bild 3)
10 10 1
SN
0
“\3
4
5
Bild 3
1 Takskiva
2 Ankarbult
3 Vibrationsdampande lyftogla eller spannmutter
4 Upphangningsbult
5 Inomhusenhet

Obs! Alla komponenter ovan ingar i faltforradet.

5 INSTALLATIONSMETOD

— A FORSIKTIGT

<<Hall enhetens undersida eller konsol utan att belasta
andra komponenter vid uppackning eller flyttning av
enheten.>>

<<Nir det géller komponenterna for installationsarbetet
ska du anvanda de medféljande tillbehoren och de
komponenter som anges av vart foretag.>>

(1) Installera enheten tillfalligt.

* Fast konsolen i upphéangningsbulten. Fast den ordentligt
med muttrar (M10, M12) och brickor (M10 med externa
diameter 30 till 34 mm, M12 med extern diameter 36 till
38 mm) (anskaffas lokalt) fran konsolens dvre och nedre
sidor. (Se bild 4)

5
6
7

1 Konsol
2 Transportankare
3 Skruv
4  Etikett med forsiktighetsatgarder for kanallayout
5 Mutter
6 Bricka
7 Dubbel mutter

(2) Om de inte behovs kan du ta bort fyra transportankare.
* Lossa skruvarna.
» Skjut uppat och ta bort transportankare.
» Fast skruvarna ordentligt som tidigare.

— A FORSIKTIGT

» Skruvarna ska inte tas bort fran enheten och dras at for att
férhindra att luft kommer ut.

» Kontrollera att frammande féremal, som plast eller papper,
inte finns i enheten vid installationen.

* Installera enheten efter kontroll av inomhusenheten
(SA/RA) och utomhusenheten (EA/OA) enligt bilden
pa etiketten med forsiktighetsatgarder for kanallayout.

* Vand inte enheten uppochned.

(3) Justera enhetens hojd.
(Dra at dubbelmuttrarna ordentligt.)
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(4) Kontrollera att enheten &r placerad i vag.

— /\ FORSIKTIGT
Anvand ett vattenpass for att kontrollera att enheten ar
i vag och att lutningen mot drianeringsanslutnungen ar
inom 1°. (Se bild 5)
(Var extra uppmarksam pa om den installerats sa att
lutningen inte foljer draneringsréren. Detta kan leda till
lackage.)

FrTiL® B gX

Bild 5
Niva
Draneringshal
Kanalkopplingsflans
Vagrat linje

B ODN -

(5) Dra at den 6vre muttern.

(6) Fast tillbehorskanalens kopplingsflansar med de
medféljande skruvarna till utlopps- och intagshalen
(totalt fyra stycken).

Vid montering ska justeringsmarkeringarna pa enheten
vara i linje med triangeln pa varje kanalkopplingsflans.
(Se bild 6)

Bild 6
Kanalkopplingsflansens markering
Enhetsjustering (RA ar en fordjupning med J3)
Kanalkopplingsflans
Skruvar (tillbehor) (6 st. x 4, totalt 24 st.)

B ODN -

6 DRANERINGSARBETE OCH
VATTENTILLFORSELARBETE

(1) Montera draneringsroren.
» Kontrollera att dréaneringen fungerar som den ska.
* | direktkanalsanslutningssystem har enheten ett under-
tryck i forhallande till atmosfartrycket nar enheten ar
i drift, s& var noggrann med att ha ett vattenlas pa
draneringsutloppet. (Se bild 7-1)

OO

Bild 7-1
1 Bifogad draneringsslang
2 Enhetens nederdel

— /\ FORSIKTIGT
Koppla inte draneringsroren direkt till avioppsrér som
luktar ammoniak. Ammoniaken i avioppet kan komma
in i inomhusenheten via draneringsréren och orsaka
korrosion i varmevaxlaren (direkt expansionsspole).

* Se till att dréneringsroret ar kort och lutar nedat
med minst 1/100 for att férhindra att luftfickor bildas.
(Se bild 7-2)

¢ Om flera draneringsror kopplas ihop goérs detta enligt
proceduren nedan. (Installera ett vattenlas for varje
inomhusenhet.)

2100 mm

Bild 7-2
1 Centralt dréaneringsrér

* Installera med en lutning nedat pa minst 1/100.

— A FORSIKTIGT

Vatten som blir staende i draneringsroren kan orsaka
stopp.

* Draneringsrorets diameter bor vara minst lika stor som
diametern pa anslutningsroret.
(rérdimension: PT3/4B)

* Nar roren fors in inomhus ska de alltid isoleras hela
vagen till draneringsfastet.

* |l omraden dar frysning kan ske ska du alltid vidta steg for
att férhindra att ror fryser.

» Kontrollera att vatten inte lacker fran draneringsror.

¢ Undvik bojar och svangar i réren for att forhindra att de
satts igen.

¢ Om du anvander centralt draneringsror foljer du
instruktionerna i bild 7-2.
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 Valj centralt draneringsror i ratt storlek enligt kapaciteten
fér den anslutna enheten.

» Kontrollera att draneringsréren leder till en plats dar
draneringsvatten kan bearbetas korrekt.

(2) Nér anslutningarna ar klara kontrolleras att vattnet

i draneringen rinner som det ska.

» Testa draneringen genom att halla cirka 1 liter vatten i
draneringstraget. Draneringstraget nas via inspektions-
halet, genom borttagning av serviceluckan eller genom
utloppskanalkopplingen for tillforselluft (SA). (Se bild 8)

Bild 8

1 Kanalkopplingsflans for tilluft till rummet (SA)
(tillbehor)

Lucka for service

Draneringsror (anskaffas lokalt)
Draneringsutlopp

Portabel pump (anskaffas lokalt)
Hink (anskaffas lokalt)

o o WN

Bilden visar VKM-GBMV1.

(3) Kontrollera att foljande 2 punkter virmeisolerats for att
forhindra mojligt vattenldckage pa grund av kondens.
* Draneringsroér inomhus
 Draneringsutlopp

(4) Montera vattentillférselréren. <Endast VKM-GBMV1-
serien>

— A FORSIKTIGT

Vid installation av vattentillférselrér ska réren rengéras med
kranvatten sa att all smuts tas bort eller ocksa ska en
draneringsventil installeras nagonstans langs réren och
réren draneras ordentligt tills klart vatten flédar genom
dem. Kontrollera att det inte kommer in skéarolja eller
rengoringsmedel i réren.

* Anslut vattentillférselrér med sil (tillbehér) andra rér och
ventiler (anskaffas lokalt) tillinomhusenheten som visas i
bilden nedan.

1 Vattentillforselrér med sil (tillbehor)

2 Avstangningsventil for vattentillforselror
(anskaffas lokalt)

3 Vattentillférselror (anskaffas lokalt)
Lock (anskaffas lokalt)
5 Draneringsventil (anskaffas lokalt)

N

[FORSIKTIGHETSATGARD]

* Vid installation av vattentillférselror ska ror inte foras
framfor underhallsluckan eftersom detta gor det omajligt
att ta ut luftbefuktarelementet.

 Vattentillférselrér med sil (medfdljer), avstangningsventil
pa vattentillférselrér och en dréneringsventil (bada lokalt
anskaffade) pa vattentillférselrérdragningen ska kunna
nas fran inspektionshalet.

» Det ar omdjligt att ansluta vattentillférselror direkt till
kommunalt vatten. Anvand en vattentank (av godkand
typ) om du behdver hamta tillférselvatten fran kommunalt
vatten.

* Vid anvandning av kopparror for vattentillférselanslut-
ningar ska du byta de medféljande snabbkopplingarna.
(Se bild 9)
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Byte av kopplingar vid anvandning av kopparanslutningar

%m P
5 Z@D@

Bild 9
Vattentillférselrérsidan
Enhetssidan
Kragmutter (tillbehor)
Snabbkoppling (tillbehor)
Kopparror
Y-formad sil

Ta bort
Byt den medféljande snabbkopplingen

S

NOoO OO ODN -~

* Anvand tva skruvnycklar vid montering eller borttagning
av rér med snabbkopplingar.

« Se till att vattentillférselréren ar ordentligt fasta utan att
anvanda for stort tryck.

[FORSIKTIGHETSATGARDER]

* Anvand rent vatten (kommunalt vatten, kranvatten eller
liknande) som uppfyller lokala foreskrifter.

* Smutsigt vatten kan satta igen ventilerna, fa smuts att
samlas i vattentankar och orsaka dalig luftbefuktnings-
prestanda. (Anvand aldrig vatten fran ett kyltorn eller
varmvatten foér uppvarmning.)

¢ Kontrollera att vattentillférseln haller en temperatur
mellan 5°C och 40°C och ett tryck pa 0,02 MPa till

0,49 MPa (0,2 kg/cm” till 5 kg/cm®). Inkludera en
sakerhetsventil mellan luftbefuktaren och silen om
vattentrycket &r hégre an det angivna intervallet.
¢ Anvand kommunalt vatten (eller helt rent vatten) och
vidta atgarder for att motverka bildning av kondens.
¢ Omtillférselvattnet ar hart ska du anvanda en mjukgérare
i vattnet for att inte férkorta luftbefuktarens livslangd.
* Livslangden pa ett luftbefuktarelement &r cirka 3 ar
(4 000 timmar) om tillférselvattnets hardhet ar: 150 mg/l.
(Livslangden pa ett luftbefuktarelement ar cirka 1 ar
1 500 timmar) om tillférselvattnets hardhet &ar: 400 mg/l.)
rligt antal drifttimmar: 10 timmar / dag x 26 dagar /
manad x 5 manader = 1 300 timmar

(5) Isolera alla ror som gar in i huset.

Efter kontroll av att vattentillférselrdrens anslutningar inte lacker
ska de isoleras med den medféljande isoleringen som visas

i bild 10. (Dra at bada &ndarna med klammor.)

(Se bild 10)

Bild 10
1 Klamma (tillbehdr)
2 Isolering (for vattentillférselror) (tillbehor)

* Linda vattentillférselréren med isolering for att forhindra
kondens.

* | omraden dar frysning kan ske ska du alltid vidta steg for att
forhindra att ror fryser.

7 KYLMEDIUMRORDRAGNING

<Angaende rérdragning for utomhusenheten, se

installationshandboken som medféljer enheten.>

<Varmeisolera bada sidor av gas- och vitskeror helt.

Annars kan en vattenldcka uppsta.

Anvand isolering som tal temperaturer pa minst 120°C.

Forstark isoleringen av kylmediumréren med hansyn till

installationsmiljon.

Informationen nedan ar en riktlinje.

* Omgivningstemperaturen ar 30°C och luftfuktigheten
ar 75 % till 80 %: 15 mm minsta tjocklek.

* Omgivningstemperaturen ar 30°C och luftfuktigheten
overstiger 80 %: 20 mm minsta tjocklek.

Utan forstarkning kan kondens bildas pa isoleringens yta.>

<Kontrollera vilken typ av R410A-kylmedium som ska

anvandas innan rordragningen utfors. (Korrekt drift &r inte

mojlig om kylmediumtyperna inte stimmer 6verens.)>

— A FORSIKTIGT

Den har produkten maste anvanda ett kylmedium
(R41 0A). Folj villkoren nedan.
¢ Anvand en rorkapare och flins som passar for
kylmediumtypen (R410A).

* Smoérj in flansen med eter- eller esterolja fore
anslutning.

¢ Anvand endast kragmuttrar som medféljer enheten.
Om du anvénder andra kragmuttrar kan kylmedium
lacka ut.

« Klam igen rérénden eller tejpa 6ver den for att hindra
damm, partiklar och fukt fran att komma in i roret.

« Tillat inget annat dn det avsedda kéldmedlet komma
in i kylmediumkretsen, t.ex. luft. Om nagon
kylmediumgas lacker ut under arbete pa enheten
ska rummet omedelbart ventileras ordentligt.

* Utomhusenheten fylls med kylmedium.

¢ Anvand bade skiftnyckel och momentnyckel, som visas
i bilden, nar réren ansluts eller kopplas loss fran enheten.
(Se bild 11)

« Se tabell 1 for kragkopplingsmutterns dimensioner.

Tabell 1

Ror- .
. Atdragnings- Kragstorlek i
dlmen- moment A (mm) Flansform
sion
76,4 15,7 £1,5 N*m 8,9 +0,2
. R0.6+0.2
@12,7| 549454Nem | 16402 | = ]B%

* Vid montering av en kragmutter ska flansens insida och
utsida smoérjas in med eter- eller esterolja, roteras tre-fyra
ganger och sedan skruvas in. (Se bild 12)
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Bild 11 Bild 12
Momentnyckel
Roérnyckel
Kragkopplingsmutter
Rérkoppling
Ester- eller eterolja

a b~ W N =

* | tabell 1 anges korrekt atdragningsmoment.

— A FORSIKTIGT

Om du drar at for hart kan kragkopplingen skadas och
orsaka ett lackage.

* Om du inte har nagon momentnyckel drar du at muttern som
foljer. Kontrollera efter slutfort arbete att inga gasléackor finns.
Nar kragmuttern dras at med momentnyckeln kommer
momentet att 6ka plotsligt. Fran den positionen drar du
at muttern till den vinkel som anges i tabell 2.

Tabell 2
Ror- Ytterligare Re::)mnrgg]zrédsgad
dimension atdragningsvinkel verktyget
76,4 (1/4") 75 +15 grader Cirka 150 mm
B312,7 (1/2") 45 +15 grader Cirka 250 mm

» Kontrollera noggrant att ingen gaslacka uppstatt efter
avslutat arbete.

* Efter kontroll av réranslutningen sa att inget gaslackage finns
ska vatske- och gasroren isoleras. (Se bild 13)

-
O © O NO O N»WN-=TWOOw~NOAa~WN = >

—_

Bild 13
Procedur for isolering av gasréren
Huvudenhet
Rorisoleringsmaterial (huvudenhet)
Fast vid basen
Klamma (tillbehdr)
Isolering fér koppling (tillbehor)
Kragmutterkoppling
Vrid sdmmarna till toppen
Rorisoleringsmaterial (anskaffas lokalt)
Medelstor tatning (tillbehor)
Vik éver toppen av kragmutterkopplingen
Procedur for isolering av vatskeroren
Huvudenhet
Roérisoleringsmaterial (huvudenhet)
Fast vid basen
Klamma (tillbehor)
Isolering for koppling (tillbehor)
Kragmutterkoppling
Vrid sbmmarna till toppen
Roérisoleringsmaterial (anskaffas lokalt)
Gasror
Vétskeror

Sakerhetsforeskrifter for installation av isoleringsmaterial
pa kragmutterkoppling

(1) Kontrollera att rérisoleringsmaterialet dras anda in till
kanten sa att ingen luft kan komma in vid kanterna av
rérisoleringsmaterialet.

(2) Dra inte at klamman for hart eftersom det kan minska
isoleringstjockleken.

(3) Linda tatningsmaterialet kring 6évre delen av
kragmutterkopplingen.

(4) Vrid sbmmarna uppat (se bilden). @

A FORSIKTIGT

Isolera all faltrérdragning noggrant, hela vagen till
rérkopplingen i enheten. Alla exponerade ror kan orsaka
kondensation eller brannskador om de vidrors.
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* Anslut kylmediumrér och grenror enligt de bifogade
installationshandbéckerna som medféljer uvtomhusenheten.

Gasrorsdiam| Vatskerorsdia

Modell eter meter
VKM50GBMV1, VKM50GBV1
VKM80GBMV1, VKM80GBV1 12,7 06,4

VKM100GBMV1, VKM100GBV1

 Vid hardlédning av kylmediumrér ska kvavetémning forst
goras, eller ocksa ska hardlédningen (anm. 2) géras medan
kvave matas in i kylmediumréren (anm. 1). Slutligen ska
inomhusenheten anslutas med kragkopplingarna.
(Se bild 14)

Bild 14
Del som ska hardlédas
Kylmediumror
Kvave
Tejp
Manuell ventil
Tryckreduceringsventil
Kvéave

~NOoO o WODN -

— /\ FORSIKTIGT
* Vid hardlédning av rér medan du matar in kvave i roret,

maste du stalla in kvavetrycket pa 0,02 MPa (0,2 kg/cm®)
eller mindre med tryckreduceringsventilen. (Vid detta tryck
kanner du en svag flakt mot kinden.)

* Anvand inget fluss vid hardlddning av kopplingarna for
kylmediumréren. Anvand fosforkoppar (BCup-2: JIS Z
3264/B-Cu93P-710/795: 1ISO 3677) som inte kraver fluss.
(Om du anvander fluss som innehaller klor kan roren
korrodera. Om du anvander fluss som innehaller fluor kan

kylmediumsmorjningen forsdmras, vilket kan skada réren.

* Anvand inget fluss eller andra medel vid hardlédning av
rérkopplingarna.
Belaggningar kan satta igen rér och skada utrustning.

8

KANALANSLUTNING

<Tank pa foljande nar du utfor kanalarbete.>

Anslut inte kanaler enligt bild 15.

Bild 15
1 Extrem bgj (bdj inte kanalen mer an 90°)
2  Flera bdjar

3 Reducera diametern pa den kanal som ska anslutas.
Reducera inte kanalens diameter halvvags.

4 En bgj direkt intill utloppet

Den minimala radien pa bdéjarna for flexibla kanaler ar som
foljer.

200 mm kanal: 300 mm diameter

250 mm kanal: 375 mm diameter

For att forhindra luftldckage ska du linda aluminiumtape runt
omradet nar kanalkopplingsflansen och kanalen har kopplats
ihop. (Se bild 16)

For att forhindra kortslutning ska du installera 6ppningen av
inomhusluftens inlopp s langt som méjligt fran dppningen
for utloppet.

Anvand lamplig kanal fér den modellenhet som anvands
(se installationsritningen).

Installera de tva utomhuskanalerna (med en lutning pa minst
1/30) for att forhindra att regnvatten kommer in. Isolera
ocksa de tre kanalerna (utomhuskanalerna och
lufttillférselkanalen) fér att férhindra kondens.

(Material: Glasull, 25 mm) (Se bild 16)

Om temperaturen och luftfuktigheten i innertaket alltid &r hog
installerar du en ventilation i innertaket.

Isolera kanalen och vaggen elektriskt nar en metallkanal ska
féras igenom metall- och metalltradsstrukturer eller metall-
foder pa en travagg.

Flexibla eller tysta kanaler kan vara ett effektivt satt for att
minska luftutloppsljudet for tillférselluften i rummet (SA).
Valj material med enhetens flaktstyrka och driftljud i atanke.
Kontakta din lokala leverantor for hjalp med valet.

Valj lutningen mellan utomhusluftutloppet (EA) och
utomhusluftintaget (OA) till 3 ganger kanaldiametern.
Anvand inte ett bdjt lock eller en rund huv som utomhushuv
om de kan fa direkt regn pa sig.

Nar du anvander en stor huv ska kanalen fran den stora
huven (yttervaggen) till enheten vara minst 1 m lang.

3P130768-6L Svenska
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Bild 16

Utomhuskanal

Aluminiumtejp (anskaffas lokalt)

Lutning (6ver 1/30)

Kontrollera att det inte finns nagon slakhet i kanalen.
Isoleringsmaterial (anskaffas lokalt)
Kanalkopplingsflans

D O WN -

« Andring av luftutloppsgallrets plats ska évervéagas nér det
finns risk for kall luft fran luftutloppsgallret.
Flakten driver avfrostningsdriften och kall luft blases ofta ut.

* Vid anslutning av inomhusenheten direkt till kanalen ska du
alltid anvanda samma system fér inomhusenheten som med
utomhusenheten, kéra grupplankad drift och géra
direktkanalanslutningsinstéaliningar fran fjarrkontrollen
(lagesnr. "17 (27)" — FORSTA KODNR. "5" — ANDRA
KODNR. "06") Anslut inte heller inomhusenhetens
utloppssida. Beroende pa flaktstyrka och statiskt tryck kan
enheten sluta fungera.

* | forortsbyggnader dar fonster och vagbelysning ar nara
lufttillférsel6ppningen och insekter brukar dras till ljuset kan
sma insekter ta sig in genom luftintagsdppningen och
luftfiltret. | sddana fall rekommenderas anvandning av ett
hdgpresterande filter (séljs separat). Det kan dock &nda vara
svart att forhindra att mycket sma insekter anda tar sig in.
| det fallet ska du 6vervaga kraftiga motmedel, t.ex. en
filterbox (installeras lokalt).

9 ELDRAGNING

Stang av strommen innan du pabdorjar arbetet.
 Alla komponenter och allt material som anskaffas lokalt samt
alla elektriska installationer maste folja lokala foreskrifter.
Anvand endast kopparledningar.
All kabeldragning maste utféras av behorig elektriker.
Se aven kopplingsschemat i reglerboxens lock nar du ska
dra ledningar.
Dra kablar till utomhusenheten och fjarrkontrollen enligt
kopplingsschemat. | bruksanvisningen som medfdljer
fiarrkontrollen finns information om installation och
kabeldragning for fjarrkontrollen.
Det har systemet innehaller flera inomhusenheter. Markera
varje inomhusenhet med enhet A, enhet B..., och se till att
terminalkopplingarna fran utomhusenhet och BS-enhet
stdmmer 6verens. Om elkablar och rér mellan
utomhusenheten och en inomhusenhet ar felkopplade kan
systemet upphora att fungera.
* Installera en ledningsbrytare eller jordfelsbrytare for
strdmkablarna.
» Kontrollera att jordningsmotstandet inte ar stérre an 100 W.
Det har vardet kan vara sa hogt som 500 W nar du anvander
en jordfelsbrytare eftersom skyddsjordsresistans kan

tillampas.

* Lat inte jordledningen komma i kontakt med gasror, vatten-

ledningar, askledare eller jordledning for telefoni.
» Gasror: gaslackor kan orsaka explosioner och eldsvada.
* Vattenrdr: kan inte jordas om harda vinylrér anvands.
* Telefonjordledning och askledare: jordpotentialen vid ett
asknedslag blir extremt hog.

» Séatt inte pa strommen (brytare, ledningsbrytare eller

jordfelsbrytare) forran allt annat arbete ar fardigt.

SPECIFIKATIONER FOR SAKRINGAR OCH KABLAR

Ledningar for Kablar for
R A fiarrkontroll
stromforsorjning och Signaldverfarings-
signaléverforing kabel
Modell ape
Falt- , _
sakringar Kabel |Pre™|  Kabel | Dimen-
—
VKM50GBMV1,
VKM50GBV1 -
VKM8OGBMV1 HOSW- | kel | SEMad | 075,125
| 15A | KR bl |
VKMBOGBV1 U3G | stan- |y [ mm
VKM100GBMV1, darder
VKM100GBV1
ANM.

¢ Om kablarna dras pa en plats dar personer enkelt kan
komma at dem, installerar du en jordfelsbrytare for att
undvika elektriska stotar.

* Nar du anvander en jordfelsbrytare bér du valja en som
aven skyddar mot éverbelastning och kortslutning.
Om du anvander en jordfelsbrytare som &r avsedd att
skydda mot jordningsfel ska du ocksa kombinera denna
med en ledningsbrytare eller en belastningsbrytare med
sakring.

* Tilldten langd for signaléverforingskablar och kablar till
fiarrkontrollen ar som foljer.

Langd pa signalkabel mellan utomhusenhet och
inomhusenhet
... max 1000 m (total kabellangd 2000 m)

Langd pa fjarrkontrollkabel mellan inomhusenhet och
figrrkontroll ... max 500 m

11
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ELEKTRISKA DATA

Enheter Stromférsorjning Flaktmotor
Spannin
Modell Hz | Volt |gsomra| MCA | MFA | kW FLA
de
VKM50GBMV1,
VKM50GBV1 o 3,25 15 |0,21x2| 1,3x2
VKMBOGBIVA, 220- | 264V
vkugocRvt | 20 |240v| min. | 328 | 15 |021x2) 1.3<2
198 V
VKM100GBMV1,
VKMI00GBVA 3,25 15 |0,21x2| 1,3x2

MCA: Min. matningsstrom (A)
MFA: Max. sakring (A)

kW: Flaktmotorns markeffekt (kW)
FLA: Strédmférbrukning vid drift (A)

10 KOPPLINGSEXEMPEL OCH
INSTALLNING AV FJARRKONTROLLEN

10.1 OPPNA OCH STANGA REGLERBOXEN SAMT
ANSLUTA KABLAR

— /\ FORSIKTIGT
Sténg av strommen innan du dppnar reglerboxen.

* Ta bort reglerboxens lock och dra kablarna enligt bilden
nedan (se bild 17 och bild 18).

1

6

Reglerbox

Tryckt kretskort

Signaléverforingskabel

Ledningar for stromférsorjning och signaldverforing
Jordterminal

Genomféringshal for signalkabel

Genomforingshal for stromkabel

~NOoO OO ODN -~

— A FORSIKTIGT

» Se kopplingsschemat pa baksidan av reglerboxens lock vid
elkabeldragning.

» Tata halet noggrant for att undvika att vatten, insekter eller
andra smadjur kommer in i enheten. Detta kan annars
orsaka en kortslutning.

» Nar du faster kablarna med klamma ska kabelkontakterna

avlastas med hjalp av det medféljande materialet for att gora

lampliga klammor. Vid kabeldragning ska du ocksa se till att
reglerboxens lock sitter ordentligt pa plats genom att placera
kablarna ordnat och fasta reglerboxens lock ordentligt.

Akta sa att inga kablar blir klamda nar du satter tillbaka

reglerboxens lock. Dra alla kablar genom de darfor avsedda

kabeldragningshalen for att férhindra att de skadas.

Kontrollera att fjarrkontrollkabeln, kabeldragningen mellan

enheter och 6vrig elektrisk kabeldragning inte dras intill

varandra utanfér enheten. De ska placeras minst 50 mm ifran
varandra for att undvika elektriska stérningar som kan stéra
driften eller ge avbrott.

10.2 ANSLUTA STROMKABLAR OCH
JORDNINGSKABLAR
» For stromkabeln och jordkabeln genom halet for kabel-
genomféring och in i reglerboxen och fast med de
medféljande kldammorna efter anslutning av kablarna till
plintarna. (Se bild 17)

Kopplingsplint (X1M)

Bild 17

1 Kortslutningskabel
Ta bort denna vid installation av luftfuktighets-
regulatorn (anskaffas lokalt)

Kabeldragning for luftfuktighetsregulatorn
Plastklammor

Klamma (tillbehor)

Jordningskontakt (M4-skruv, fjaderbricka, skalbricka)
Strédmforsorjning

Jordledning

o 0o WN

<Sakerhetsatgarder vid dragning av
stromforsorjningskablar>

[FORSIKTIGHETSATGARDER]

[1] En strdmbrytare som kan stdnga av spanningsmatningen till
hela systemet maste installeras.

[2] En enda strombrytare kan anvandas for stromforsérjningen
inom ett system.
Forgreningens brytare och dverstromsbrytare maste dock
valjas med omsorg.

[3] Koppla in en strémbrytare och en sakring i strom-
férsorjningen for varje enhet enligt ritningen.

3P130768-6L Svenska
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FULLSTANDIGT SYSTEMEXEMPEL

Strédmforsorjning
VRV-utomhusenhet

Strémbrytare

Sakring
Varmeatervinningsventilator (VKM)
VRV-inomhusenhet

Fjarrkontroll

Strémférsdrjning

Skarmad kabel (HO5VV-03G)

9 Signalbverféringskabel
Skéarmad kabel

0 N Ok WN -~

[4] Anvand en rund kontakt for anslutning till strom-
férsorjningens kopplingsplint.

Om sadan inte finns, f6lj punkterna nedan vid kabel-

anslutning.

* Anslut inte kablar med olika tradstorlek till samma
spanningsstift.

(Losa anslutningar kan leda till dverhettning.)

* Anvand foreskriven elkabel. Anslut kabeln sa att den
sitter sakert i kopplingsplinten. Las fast kabeln i plinten
utan att anvanda onddigt mycket kraft.
(Atdragningsmoment: 131 Necm 10 %)

55\

3
Bild 18
1 Fastisoleringsmanschetten
2 Rund kontakt
3 Elkabel

[5] Atdragningsmoment fér terminalskruvarna.

e Anvand ratt skruvmejsel for att dra at terminalskruvarna.
Om skruvmejselns blad ar for litet kan skruvens huvud
skadas och inte dras at ordentligt.

* Om terminalskruvarna dras at for hart kan de skadas.

* | tabellen nedan finns information om atdragnings-
moment for terminalskruvarna.

Atdragningsmoment
(Nm)
Kopplingsplint for fjarrkontroll-/
signaldverféringskablar (X3M) 0,88 £0,09
Stréomfoérsorjningsplint (X1M) 1,31 10,13
Jordterminal 1,69 £0,25

<Forsiktighetsatgarder vid anslutning av jordning>

Nar du drar ut jordkabeln ska du dra den sa att den I6per genom
halet i skalbrickan.
(Felaktig jordanslutning kan férhindra korrekt jordning.)

-y

) 5
1 Rund kontakt
2 Fjaderbricka, plan bricka
3 Jordskruv
4  Skalbricka
5

For utskarning

13

3P130768-6L Svenska




10.3 STROMFORSORJNINGSKABLAR, 10.5 KOPPLINGSEXEMPEL
SIGNALOVERFORINGSKABLAR, » Den har enheten kan anvandas som en del av det kombi-
DATORSTYRNINGSKABEL nerade driftsystemet tillsammans med inomhusenheter

(VRV System-luftkonditioneringsaggregat) eller som
fristdende system for bearbetning av utomhusiuft.

* Vid anslutning till en VRV-R-typ och inforsel av RA fran den

X3M_kopp|ingsp|inten_ Eﬂer ans|utning ska kablarna har enheten d|rekt fl’én taket Ska en BS'enhet anslutas,

fastas med de medféljande klammorna. identisk med VRV-R-inomhusenheten (huvudenhet), och

(Se bild 18) gruppstyrning anvandas. (Se de tekniska data for mer

information.)

» For fiarrkontrollkabeln, signalverféringskabeln och
datorstyrningskabeln genom hélet for kabelgenom-
féring och in i reglerboxen och anslut kontakterna till

Kopplingsplint (X3M)

P1[P2|F1[F2T1[T2

REMOTE |TRANSMISSION| FORCED
CONTRL WIRING OFF

[ [ [ [ [
LIARIRILIRIY
\ \

Bild 19
1 Plastklammor
2 Kldmma (tillbehor)

3 Kablar for fiarrkontroll
Signaléverfoéringskabel

[FORSIKTIGHETSATGARDER]

* | handboken som medféljer fjarrkontrollen finns information
om kabeldragning for fjarrkontrollen.

* Anslut under inga omstandigheter stromkablarna till
kopplingsplintarna for fiarrkontrollen eller signaléverféringen.
Da kan hela systemet ga sonder.

* Anslut kablarna for fjarrkontroll och signaldverforing till
respektive kopplingsplint.

10.4 KABELDRAGNING FOR LUFTFUKTIGHETS-
REGULATORN (ANSKAFFAS LOKALT)
<ENDAST VKM-GBMV1-SERIEN>
e For in kablarna i reglerboxen tillsammans med strom-

kabeln genom det genomféringshal som ar avsett for
stromkablar.
¢ Ta bort kortslutningskablarna (1 och 2) pa kopplings-
plint X1M och anslut kabeln fér luftfuktighetsregulatorn.
¢ Fastihop med stromkabeln med klammor. (Se bild 17)

Kabelspecifikationer |Isolerad ledning (2 ledningstradar)
Dimension 0,75-1,25 mm’

Langd Max. 100 m

Externa kontakt- Normalt stangd kontakt
specifikationer (Strémtolerans 10 mA-0,5 A)

— /\ FORSIKTIGT

<Endast VKM-GBMV1-serien>

¢ Om du anvander luftfuktighetsregulator ska en sadan
installeras per varmeatervinningsventilator.
Styrning av flera varmeatervinningsventilatorer med en
enskild luftfuktighetsregulator kan foérhindra normal
luftfuktighetsdrift och bl.a. orsaka vattenlackage.

3P130768-6L Svenska 14



<Kombinerat driftsystem med VRV-system (anslutet med varmeatervinningsventilatorenheter och
standardinomhusenheter i en enskild kylningskrets)>

1 Utomhusenhet
1 2 Stromforsérjning (220—240V, 50 Hz ~)
3  Strémbrytare
4  Sakring
5 Signaltverfoéringskabel
2 2 2 6  Fjarrkontroll
| 3 | | 7  Kablar for fjiarrkontroll
4(?] 4(?1 4(?] 8 Jord
9 Standardinomhusenhet A
10 Standardinomhusenhet B
11 Varmeatervinningsventilator A
5 6 (bearbetning av utomhusluft)
7
X \ﬁ
6 . =
[ AN Za NN
P 9 [ 10 J 1
8= 8= 8=

<Fristaende system (endast anslutet med en viarmeatervinningsventilator i en enskild kylningskrets)>
1 Utomhusenhet

1 2 Stémidrstrjning (220-240V, 50 Hz ~)
3  Strémbrytare
4 Sakring
5 Signaltverfoéringskabel
6  Fjarrkontroll
2 7 Jord
| 3 | | 8 Standardinomhusenhet A
4(?] 4 (E 4 (E 9 Standardinomhusenhet B
10 Varmeatervinningsventilator A
(bearbetning av utomhusluft eller
5 6 6 standardtyp)
Standardtyp: ... VAM-serie
6] & 4
P g
7 T 8 7 [ 9 . 10
<Med BS-enhet>
o 1 Utomhusenhet
f i 1j 2 Stromfdrsérining (220-240V, 50 Hz ~)
3 3 1 :QJ 3  Strombrytare
4 4 5 4  Sakring
6* 5 Signaldverforingskabel (ingen polaritet)
BSEE] 6 BS-enhet
8 ‘ 7  Fjarrkontroll
— 8 Kablar for fjarrkontroll
oo e T 9 Jord
F 10 J 1 10 Standardinomhusenhet A
9= 9= 11 Varmeatervinningsventilator A
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[FORSIKTIGHETSATGARDER]

Du behdver inte ange adress for inomhusenheten nar
gruppstyrning anvands. (Den anges automatiskt nar strommen
satts pa.) Eftersom varmeatervinningsventilatorn (bearbetning
av utomhusluft) har tva fjarrkontrolladresser per enhet ar det
antal enheter som kan gruppstyras som f6ljer.

Antal

inomhusenheter 0(12|3|4]|5]|6|7|8|9|10(11(12{13|14

Antal varme-
atervinnings- 8|7|7(6|6|5(5|4(4(3|3[2|2]|1]1
ventilatorenheter

Obs!
Om ett system med samtidig kylning anvéands ska en enskild
BS-enhet anslutas till varmeatervinningsventilatorn
(bearbetning av utomhusluft) och inomhusenheterna under
gruppstyrning. Om en enskild BS-enhet ar ansluten endast
till vérmeatervinningsventilatorn ska driftlaget fér varme-
atervinningsventilatorn stallas in pa kylning, uppvarmning
eller ventilation.

10.6 STYRNING MED 2 FJARRKONTROLLER
(STYRNINGAV 1 INOMHUSENHET MED
2 FJARRKONTROLLER)

* Nar 2 fjarrkontroller anvéands maste den ena stallas i lage
"MAIN" och den andra i lage "SUB".

VAXLING PRIMAR/SEKUNDAR

(1) Satt in en platt skruvmejsel i halet mellan fjarr-
kontrollens 6vre och nedre del och band forsiktigt upp
overdelen fran de 2 positionerna.
(Fjarrkontrollens kretskort sitter i fjarrkontrollens évre del.)

1 Fjarrkontrollens éverdel
2 Fjarrkontrollens nedre del

3  Satti skruvmejseln har och lossa forsiktigt
fiarrkontrollens 6vre del.

(2) Vrid kontakten for vaxling primar/sekundar pa ett av de
tva fjarrkontrollkretskorten till lage "S".
(Lat brytaren pa den andra fjarrkontrollen vara kvar i lage
llMll.)

7 3

1 Fabriksinstéllning

2 Bara en fjarrkontroll behéver dndras om
fabriksinstallningarna inte har rorts.

3 Fjarrkontrollens kretskort

<Kabeldragningsmetod> (se "9. ELDRAGNING".)
(1) Ta bort reglerboxens lock.

(2) Lagg till fijarrkontroll 2 (sekundar) i fjarrkontrollens
kopplingsplint (P1, P2) i reglerboxen.
(Ingen polaritet.)

1 Fjarrkontrollens kopplingsplint
2  Fjarrkontroll 1 (PRIMAR)
3 Fjarrkontroll 1 (SEKUNDAR)

[FORSIKTIGHETSATGARDER]

» Korskoppling kravs nar du anvander gruppstyrning och
2 fjarrkontroller samtidigt.

¢ Anslut inomhusenheten i anden av korskopplingsledningen
(P41, P2) till fjarrkontroll 2 (SEKUNDAR).

3

Inomhusenhet 1

Inomhusenhet 2

Maximalt antal inomhusenheter
Korskoppling (P1, P2)
Fjarrkontroll 1 (PRIMAR)
Fjarrkontroll 2 (SEKUNDAR)

1
2
3
4
5
6

10.7 FJARRSTYRNING (TVINGANDE AV OCH PA/AV)
» Kabelspecifikationer och kabeldragning
Anslut ledningar for insignal utifran till kontakterna T1 och T2
pa kopplingsplinten for fjarrkontrollen.

1 Ingang A
NEIRE
/ FORCED
OFF

-

o

* Utrustningen i Frikylningsdrift nattetid kan inte stoppas
tvingande med T1 eller T2.

Kabelspecifikation | Skdrmad kabel (2-tradig)

Storlek 0,75-1,25 mm’

Langd Max. 100 m

Extern terminal Kontakt som sakerstaller minsta last till
15V DC, 1mA.

3P130768-6L Svenska
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* Styrning
| féljande tabell férklaras TVINGANDE AV och PA/AV som
svar pa Insignal A.

TVINGANDE AV PA/AV-DRIFT
Insignal PA avbryter drift (oméjligt | Insignal AV — PA slar
med fjarrkontroll). PA enheten.

Insignal AV aktiverar styrning via
fiarrkontroll.

Insignal PA — AV
stanger AV enheten.

+ Sa& har véljer du TVINGANDE AV samt PA/AV
Ange val av TVINGANDE AV- eller PA/AV-DRIFT med den
lokala instéllningen "External ON/OFF input" (externa PA/
AV-indata) enligt "11. INSTALLNINGAR PA PLATS OCH
TESTKORNING".

10.8 CENTRALSTYRNING

Om styrning gors med en central enhet (t.ex. en central-
styrningsenhet) maste gruppnummer anges med fjarr-
kontrollen. | handboken fér centralenheten finns mer
information.

11 INSTALLNINGAR PA PLATS OCH
TESTKORNING

11.1 UTFORA LOKALA INSTALLNINGAR MED
FJARRKONTROLLEN

(1) Kontrollera att inomhus- och utomhusenheternas
reglerboxlock ar stiangda.

(2) Beroende pa typ av installation genomfors
instéllningarna pa plats med fjarrkontrollen efter att
strommen slagits pa. Folj instruktionerna i handboken
som medfodljde fjarrkontrollen.

Se slutligen till att kunden behaller handboken med
installningar pa plats tillsammans med bruksanvisningen
pa ett sakert stalle.

VIO

7 o o | 3

1
| \ ,l‘:l T ‘ ‘
=01 | sermve!| | ‘ 4

AT~~~ U
FORSTA KODNR.
ANDRA KODNR.
LAGESNR.
INSTALLNINGSLAGE

A ODN -

1111 LOKAL INSTALLNING

Anvanda fjarrkontrollen for VRV-System-

luftkonditioneringsaggregatet for att gora instéllningar for

varmeatervinningsventilatorn

<Grundinstallning>

+ "LAGESNR." 17,18 och 19: Gruppstyrning av
varmeatervinningsventilatorenheter.

» "LAGESNR." 27, 28 och 29: individuell styrning

<Driftsprocedur>
Nedan beskrivs driftsproceduren och instéllningar.

(1) Tryck pa knappen INSPEKTION/TEST i minst 4 sekunder
i normallage for att byta till [aget for lokala installningar.

(2) Valj 6nskat driftslage med knappen fér temperaturjustering.
(Kodvisningen blinkar.)

(3) Du gdr instaliningar for enskilda enheter under
gruppstyrning (nar lage 27, 28 eller 29 har valts) genom
att trycka pa knappen TIMER SETTING ON/OFF (timer-
installning av/pa) for att valja numret pa den enhet som
du vill gora installningar for. (Denna process kravs inte
nar installningar gors for hela gruppen.)

(4) Tryck pa den 6vre delen av TIMER-knappen for att vélja
"FORSTA KODNUMMER".

(5) Tryck pa den nedre delen av TIMER-knappen for att valja
"ANDRA KODNUMMER".

(6) Tryck pa knappen PROGRAM/CANCEL en gang for att
bekrafta installningarna. (Kodvisningen slutar blinka och
lyser med fast sken.)

(7) Tryck pa knappen INSPEKTION/TESTDRIFT for att aterga
till normallage.

17
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<Exempel>

Vid justering av ventilationsluftflodet till lag installning i

gruppstyrningslidge anger du ligesnummer "19", FORSTA

KODNUMMER till 0" och ANDRA KODNUMMER till "01".

3P130768-6L Svenska
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m INSTALLNINGAR OCH INSTALLNINGSNUMMER

Instélinings- GER FORSTA ANDRA KODNR.
beskrivning "|KODNR. | 01 02 | 03 | 04 | 05 06 07 08 09 10 1 12 13 14 15
. Tuingande | PAJAV-
Extern PAAV-indata 12 1 wo | i
Intervalltid for 0 (Ca.2500 | Ca. 1250 | Réknar
filtersignalindikering timmar | timmar g
T PA | PA | PA | PA
Eml\?'gg;dsrt':nﬁteud 1 AV | 2timmar | 4 timmar | 6 timmar | 8 timmar
senare | senare | senare | senare
Grundinstalining for . .
ventiationsfid 4 | Normal | Ultrahdg | Normal | Ultrahdg
Utan Utan
, . 1707 kanal | Direkt- kanal Direkt- Utan
t[i)lir\ellgbanalsanslutnmg @) (instéll- | kanal - | (nstdll- | - kanal kanal
ningav | (flakt av) ning av (Flakt av) (Flakt av)
5 | luftfiadet) luftfiodet)
Termoav Termoav Termoav
Kalla omréden (fakidriftsval ~ ~ _ L _ L -
for uppvarmningstermo av) Avfrost- Avfrost- Avfrost-
ning: AV ning: AV ning: AV
Flakt for frikylningsdrift . Ultra
nattetid 6 Hogt Hagt
Display for ventiationslége 4 Visa Ddlj
Tillforsel fiskluft, upp/Utiopp | 18 (28)
fiskiut, upp 7 | Tilférsel | Utlopp | Tillforsel | Utlopp
Kontinuerlig drift
Lig intalhing I T I A U U R IR A ohierg
Lagre | < Normal
Flaktsteg for tilférsel ) Ligre | < Norml P | Hogre
(Justering av uftfiode) 0 02 | 03 | 04 | 05 [ 06 | o7 | 08 | 09 | 10 11 2 | 13 | | 5
Flakisteg for utlopp 1929)| 3 Ligre | < Normal » | Hogre
(Justering av uftfiode) 0f 2 | 0 | 04 | 05 [ 06 | o7 | 08 | 09 | 10 11 2| 13| | 5
Instélining for 24- 4 Nei Kontinuerlig drift
i iati ] - - - - - - ;
timmarsventiation Ligre | < Normal
Flateferdrit med varmare 8 | Inaktivera ] Inaktivera | Aktivera | Akfivera
ansluten
Frisklutt, upp PAIAV W o A PA
[ : Fabriksinstallning
ANM.)

1. ANDRA KODNR. som omges av fetstilta linjer ar fabriksinstallningar.

2. Instéllningarna gors for hela gruppen, men om lagesnumret inom parentes valjs kan instéllningar aven goras enskilt for
individuella inomhusenheter. Det ar dock endast mdjligt att kontrollera &ndringar som gjorts av installningar inom parenteser
i laget for individuell styrning. (For gruppstyrning gors andringarna, men displayen ar kvar som fabriksinstallt.)

3. Gor inga installningar som inte visas i listan. Funktionerna som inte ar tillgangliga visas inte.
4. Vid aterstallning till normallage initieras fjarrkontrollen och displayen kan visa "88".
5. Nar installning for filtersignalindikering eller frikylningsdrift nattetid andras ska du forklara gjorda installningar fér kunden.
6. Se nedan for information om instéllningar for kalla omraden.
—: drift med installd flaktstyrka
Luftkonditioneringsflakt 01 02 04 06 08
Uppvarmningstermo av Drift - - Lagt Lagt -
Avfrostning Stopp - Stopp Stopp Stopp Stopp
Oljeretur Stopp - Stopp Stopp Stopp Stopp
Vid fristdende drift
Luftkonditioneringsflakt 01 02 04 06 08
Uppvarmningstermo av Drift - - Lagt Lagt -
Avfrostning Stopp - - Stopp Stopp Stopp
Oljeretur Stopp - - Stopp Stopp Stopp

—: drift med installd flaktstyrka
Lag: drift med lag flaktstyrka
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Avfrostning

Vid uppvarmningsdrift tilltar frysningen av utomhusenhetens spole. Uppvarmningsformagan minskas och systemet overgar till
avfrostningslaget.

Fjarrkontrollen visar "[@&/&3" tills varmluft borjar blasas ut.

Uppvarmningsdriften startar igen efter 6 till 8 minuter (max 10 minuter).

Vid avfrostningsdrift fortsatter flakten koras i enheten (fabriksinstéllning). Syftet med detta ar att bibehalla mangden ventilation och
luftbefuktning.

Andring av luftutioppsgallrets plats ska évervagas nar det finns risk for kall luft fran luftutioppsgaliret.

Flakten kan dock stoppas genom installning av fjarrkontrollen. Stoppa inte flakten dar avbrott i ventilationen kan orsaka inférsel av
luft som ar smutsig och fuktig i ett annat rum, eller infléde fran utanfér rummet. (utfléde, som virus fran sjukrum eller luktlackage
fran badrum, m.m.)

7. Justering av installd temperatur for lokala forhallanden:

Nar RA inte tas direkt fran rummet (d.v.s. nar RA-kanalen inte ar ansluten) kan RA-temperaturen vara hégre an installd temperatur
for standardinomhusenheten. | det fallet ska du justera installda temperaturer for uppvarmning (luftbefuktning) och kylning enligt
lokala forhallanden.
Installd temperatur enligt fabriksinstallningen: Uppvarmning (luftbefuktning) ...21°C, Kylning (inloppstemperatur vid
kylningsvarmevaxlare) ... 26°C
Konfigurerbart intervall fér installd temperatur: Uppvarmning (luftbefuktning) ...14 till 26°C, Kylning ...18 till 33°C
Korrelationen &r som foljer:
Installd kylningstemperatur = installd temperatur foér uppvarmning (luftbefuktning) + temperaturdifferential for vaxling kylnings-/
uppvarmningstermo (t.ex. 26°C = 21°C + 5°C)

n FORSTA - - ANDRA KODNR.
LAGESNR. KODNR. Installningsbeskrivning 0T T02T03T0a T05 106 107 108 100 70 4T T2 173
Temperaturintervall for vaxling
12(22) 4 kylnings-/uppvarmningstermo 0|1 2|13 |4]15]6 /7
Installd temperatur fér uppvarmning
14 (24) 1 (Iuftbefukining) 1411516 |17 |18 |19 20| 21|22 |23 |24 |25 | 26

Nar VRV-System-varmeatervinningsventilatorserien ansluts ska temperaturen fér vaxlingen kyla/varme ocksa justeras for automatisk
drift enligt lokala forhallanden.

Vaxlingstemperatur enligt fabriksinstallningen: Uppvarmning (luftbefuktning) ...15°C, Kylning (utomhusenhet) ... 25°C
Konfigurerbart intervall fér vaxlingstemperatur: Uppvarmning (luftbefuktning) ...10 till 18°C, Kylning ...19 till 30°C
Korrelationen &r som foljer:

Vaxlingstemperatur for kylning = vaxlingstemperatur for uppvarmning + temperaturdifferential fér vaxling kylnings-/
uppvarmningslage (t.ex. 25°C = 15°C + 10°C)

i FORSTA - . ANDRA KODNR.
LAGESNR. KODNR. Installningsbeskrivning T T2 703 04T 05106 107 To8 1o T 70 T 11 T2 T3
Temperaturdifferential for vaxling
14 24 3 kylnings-/uppvarmningslige 4 |5|6|7|8|9]10]11 1213|1415
4 Vaxlingstemperatur for 1011|1213 |14 ]|15] 16 |17 | 18
uppvarmningslage
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11.2 GENOMFOR EN TESTKORNING ENLIGT
INSTALLATIONSHANDBOKEN FOR
UTOMHUSENHETEN

(1) Kontrollera att reglerboxen ar stangd innan du satter pa
strommen.

(2) Utfor en testkorning enligt bruksanvisningen for
utomhusenheten.

* Fjarrkontrollens signallampa blinkar nar ett fel uppstar.
Kontrollera da felkoden pa displayen for att faststalla
vilket fel som intraffat. P& kortet "Caution for servicing" pa
utomhusenheten finns en forklaring av olika felkoder och
tillhérande fel.

Om nagot av foljande visas pa displayen ar det méjligt att
ledningsdragningen inte ar korrekt eller att strdommen inte
ar pa. Kontrollera detta igen.

Visas pa fjarrkontrollen Innehall

* Det ar kortslutning vid TVINGANDE AV-

visas. terminalerna (T1, T2).
"M visas. « Testkorningen har inte genomforts.
« Strommen till utomhusenheten ar av.
* Inga strémkablar har dragits for
utomhusenheten.
"LH" visas. » Felaktig kabeldragning for signal-
nHY visas. overforingskabel och kablar
(fjarrkontrollkablar eller TVINGANDE
AV-kablar.)
« Signalkabeln ar av.
"5 visas. « Fuktarfel. (Spanningsbrist)
"SI visas. * Flaktdrivningsfel. (Spanningsbrist)
e » Felaktig instalining "PRIMAR/
Lo VISas.

SEKUNDAR?" fér fjarrkontrollen.

« Strommen till inomhusenheten och
varmeatervinningsventilatorn ar
avstangd.

* Inomhusenheten och varme-
atervinningsventilatorn saknar
stromkablar.

« Felaktig kabeldragning for fjarrkontroll-
kabeln och kabeln (signaléverforings-
kabeln eller TVINGANDE AV-kabeln).

« Kabeln till fjarrkontrollen ar av.

Ingen visning

11.3 KOR LUFTBEFUKTNINGSENHETEN
<ENDAST VKM-GBMV1-SERIEN>

(1) Kontrollera att vattentillférselréren ar ordentligt
inkopplade.

(2) Oppna avstangningsventilen for vattentillférsel.

(Inget vatten tillférs vid denna tidpunkt.)

(3) Kor varmeatervinningsventilatorn i uppvarmningslage.
(I bruksanvisningen som medf6ljer inomhusenheten
finns information om hur du kér den i
uppvarmningslage.)

Vattentillférseln startar och luftbefuktning inleds.

(4) Efter paborjad uppvarmning (luftbefuktning) hors ljudet
fran vattentillforselns magnetventil var 3:e eller 4:e
minut (ett klickande ljud), sa lyssna efter det klickande
ljudet medan du kér enheten i 30 minuter for att
kontrollera att luftbefuktningen fungerar som den ska.

— A FORSIKTIGT

* Om invandigt avslutande arbete utférs efter testkdrningen
ber du kunden kéra luftbefuktningen for att skydda
inomhusenheten och varmeatervinningsventilatorn tills
arbetet ar slutfort.

¢ Om luftbefuktningen kors kan farg, partiklar fran lim och
andra material som anvands for invandigt arbete orsaka
nedsmutsning av varmeatervinningsventilatorn, vilket i sin
tur orsakar skvatt eller vattenlackage.

21

3P130768-6L Svenska



NOTES




DAIKIN INDUSTRIES, LTD. DAIKIN EUROPE NV

Head office: Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium
Umeda Center Bldg., 2-4-12, Nakazaki-Nishi,

Kita-ku, Osaka, 530-8323 Japan

Tokyo office:
JR Shinagawa East Bldg., 2-18-1, Konan,
Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan

| 3P130768-6L | EM12A038 (1303)




	1 FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER
	2 FÖRE INSTALLATION
	2.1 FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER
	2.2 TILLBEHÖR
	2.3 EXTRA TILLBEHÖR

	3 VÄLJA INSTALLATIONSPLATS
	4 FÖRBEREDELSER INFÖR INSTALLATIONEN
	5 INSTALLATIONSMETOD
	6 DRÄNERINGSARBETE OCH VATTENTILLFÖRSELARBETE
	7 KYLMEDIUMRÖRDRAGNING
	8 KANALANSLUTNING
	9 ELDRAGNING
	10 KOPPLINGSEXEMPEL OCH INSTÄLLNING AV FJÄRRKONTROLLEN
	10.1 ÖPPNA OCH STÄNGA REGLERBOXEN SAMT ANSLUTA KABLAR
	10.2 ANSLUTA STRÖMKABLAR OCH JORDNINGSKABLAR
	10.3 STRÖMFÖRSÖRJNINGSKABLAR, SIGNALÖVERFÖRINGSKABLAR, DATORSTYRNINGSKABEL
	10.4 KABELDRAGNING FÖR LUFTFUKTIGHETSREGULATORN (ANSKAFFAS LOKALT) <ENDAST VKM-GBMV1-SERIEN>
	10.5 KOPPLINGSEXEMPEL
	10.6 STYRNING MED 2 FJÄRRKONTROLLER (STYRNINGAV 1 INOMHUSENHET MED 2 FJÄRRKONTROLLER)
	10.7 FJÄRRSTYRNING (TVINGANDE AV OCH PÅ/AV)
	10.8 CENTRALSTYRNING

	11 INSTÄLLNINGAR PÅ PLATS OCH TESTKÖRNING
	11.1 UTFÖRA LOKALA INSTÄLLNINGAR MED FJÄRRKONTROLLEN
	11.2 GENOMFÖR EN TESTKÖRNING ENLIGT INSTALLATIONSHANDBOKEN FÖR UTOMHUSENHETEN
	11.3 KÖR LUFTBEFUKTNINGSENHETEN <ENDAST VKM-GBMV1-SERIEN>


