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Installerings- og driftshandbok Nerals

: Luftkondisjoneringsanlegg i VRV 5-S-system
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A[m?] A[m?]
m [kg] m [kg]
A All other floors @) - Lowest underground floor(b) - A All other floors (@) - Lowest underground floor(®) -
[m7] Effective installation height (¢) Effective installation height (¢) [m?] Effective installation height (¢) Effective installation height (¢)
<£1.8m(2.2m|2.5m|3.0m|3.5m|4.0m|4.5m|<1.8m|2.2m|2.5m|3.0m|3.5m|4.0m|4.5m <£1.8m|2.2m[2.5m|3.0m|3.5m|4.0m|4.5m|<1.8m|2.2m(2.5m|3.0m|3.5m|4.0m|4.5m
5 — | —| —1|39|57|60|68| — | —| —|35(40|46/|52 53 |31.8131.8/35.5/41.6|47.7(53.8/59.9|17.917.9/20.3|24.4|28.5|32.5|36.6
6 — | —|39|60(63|72|81| — | —|35|41|48|55|6.2 54 |32.4|32.4|36.1/42.3|48.5|54.7(61.0(18.2 [18.2/20.7|24.9|29.0|33.2|37.3
7 |42 142|57|63|74|84|95| — | —|38|45(53|6.0]6.8 55 |32.9(32.9|36.7|43.0(49.3(55.7|62.0|18.6 | 18.6/21.1|25.3/ 29.5| 33.8|38.0
8 |57 |57|60|72|84|96|108| — |36|40|48|57(65|73 56 |33.433.4|37.2/43.7|50.1(56.6|63.0|18.9 |18.9|21.5|25.8/30.1|34.4|38.7
9 (68 68|68|81|95(108/122| — |38|43|51(60|69|7.7 57 |33.9/33.9|37.8|44.4|50.9|57.5(63.9(19.2 (19.2|21.9/26.2|30.6|35.0|39.4
10 | 75 |75|75|9.0]10.5/12.0/{13.5| 34 |40 45|54 |63 |7.2]| 8.1 58 (34.4 134.4|38.4|45.1(51.7 |58.4|63.9|19.6 |19.6/22.3|26.7|31.2|35.6|40.1
11 [ 83 | 83[83|99|11.6(13.2{149| 3.7 |42 |47 |57 |66 76|85 59 |34.9 134.9|39.0(45.8|52.5|59.3(63.9(19.9 [19.9|22.6|27.2|31.7|36.2|40.8
12 [ 9.0 | 9.0 | 9.0 |10.8|12.6|14.4|16.2| 41 |44 | 49|59 |6.9| 79| 8.9 60 |35.4 |35.4|39.5|46.4|53.4(60.3|63.9|20.3 |20.3/23.0|27.6/32.2|36.8/41.4
13 1 9.8 |9.8|9.8(11.7{13.7|/15.6|/176| 44 |45|51|6.2|72|82|93 61 |35.9|35.9(40.1/47.1/54.2|61.2|63.9|20.6 |20.6|23.4|28.1|32.8/37.5|42.1
14 [10.5|10.5(10.5|12.6|14.7|16.8|/18.9| 4.7 | 4.7 |54 | 6.4 | 75| 8.6 | 9.7 62 (36.4 |36.4|40.7|47.8|55.0 (62.1|63.9|20.9 |20.9/23.8|28.6/33.3|38.1/42.8
15 [11.3]11.3/11.3|/13.5/15.8/18.0{20.3| 5.1 | 5.1 |58 | 6.9 | 8.1 | 9.2 104 63 [36.9 [36.9|41.3|48.5(55.8(63.0|63.9(21.3|21.3/24.2|29.0/33.8|38.7/43.5
16 [12.0(12.0{12.0|/14.4|/16.8/19.2|216| 54 |54 | 6.1 |7.4| 86| 9.8 |11.1 64 |37.4 |37.4|41.8|49.2|56.6 (63.9|63.9|21.6 |21.6/24.6|29.5/34.4|39.3|44.2
17 [12.8|12.8(12.8|/15.3|17.9/20.4|22.6| 5.7 | 5.7 | 6.5 | 7.8 | 9.1 [10.4|11.7 65 [37.9 |37.9(42.4|49.9|57.4(63.9|63.9|22.022.0/24.9|29.9/34.9|39.9/44.9
18 [13.5|13.5(13.5|/16.2/18.9/21.6/23.7| 6.1 | 6.1 | 6.9 | 8.3 | 9.7 [11.1|124 66 [38.4 |38.4(43.0|50.6(58.2(63.9|63.9|22.3|22.3/25.3|30.4|35.5/40.5/45.6
19 [14.3|14.3{14.3|/17.1/20.0/22.5|24.7| 6.4 | 6.4 | 7.3 | 8.7 |10.2(11.7/13.1 67 [38.9 |38.9(43.6|51.3(59.0(63.9/63.9|22.6 |22.6/25.7|30.9/36.0/41.1/46.3
20 |15.0(15.0|/15.0|/18.0|21.0(23.4|25.7| 6.8 | 6.8 | 7.7 | 9.2 [10.7|12.3|13.8 68 [39.4 [39.4(44.1|52.0(59.8 (63.963.9|23.0|23.0/26.1|31.3/36.5/41.8/47.0
21 (15.615.6(15.8/18.9(21.9|24.3|26.8| 7.1 | 7.1 | 8.1 | 9.7 |11.3|/12.9/14.5 69 [40.0 [40.0(44.7|52.7 |60.6 |63.9 63.9|23.3 |23.3/26.5|31.8|37.1|42.4|47.7
22 |16.1|16.1|16.5|/19.8|22.7|25.3|27.8| 7.4 | 7.4 | 8.4 ([10.1/11.8[13.5/15.2 70 [40.5 |40.5|45.3|53.4(61.4 (63.963.9|23.6 |23.6/26.9|32.2|37.6|43.0/48.4
23 |16.7 |116.7|17.3|20.7|23.5/26.2|28.8| 7.8 | 7.8 | 8.8 |10.6/12.4/14.1{15.9 71 |41.0 141.0(45.9|54.0|62.2 63.9 (63.9|24.0 |24.0|27.2|32.7|38.1/43.6|/49.0
24 |17.2|17.2|18.0|/21.6|24.3|27.1|29.9| 81 | 8.1 | 9.2 (11.1{12.9(14.7|16.6 72 (41.5 |41.5|46.4|54.7 |63.0 (63.9 |63.9|24.3 |24.3|27.6|33.2|38.7|44.2|49.7
25 |17.7|17.7|18.8|/22.3|25.1(28.0/30.9| 84 | 8.4 | 9.6 (11.5/13.4(15.4/17.3 73 [42.0 |42.0(47.0|55.4|63.8|63.9|63.9(24.7 |24.7|28.0|33.6|39.2|44.8|50.4
26 |18.2|18.2|19.5/23.0|26.0(28.9|31.9| 8.8 | 8.8 (10.0/12.0/14.0(/16.0|18.0 74 425 |42.5(47.6|56.1(63.9(63.9|63.9|25.0|25.0/28.4|34.1/39.8/45.4|51.1
27 (18.7 |18.7(20.3|23.7(26.8|29.9(/33.0| 9.1 | 9.1 |10.4|/12.4|14.5/16.6|18.7 75 [43.0 |43.0(48.2|56.8(63.9(63.963.9|25.3|25.3/28.8/34.5/40.3|46.1/51.8
28 [19.2]19.2(21.0|24.3|27.6|30.8(34.0| 9.5 | 9.5 (10.7|12.9/15.0|17.2|19.3 76 |43.5|43.5(48.7|57.5(63.9(63.963.9|25.7 |25.7|29.2|35.0{40.8|46.7|52.5
29 (19.7 {19.7|21.7|25.0|28.4|31.7|35.0| 9.8 | 9.8 |11.1/13.4|15.6/17.8|20.0 77 |44.0 |144.0|49.3|58.2|63.9|63.9(63.9|26.0 |26.0(/29.5/35.5|41.4|47.3/53.2
30 [20.2|20.2|22.3|25.7(29.2|32.6(36.1|10.1|10.1/11.5/13.8|16.1|18.4|20.7 78 |44.5|44.5|49.9|58.9|63.9|63.9(63.9|26.3 |26.3|29.9/35.9|41.9(47.9|53.9
31 [20.7 |20.7|22.8|26.4|30.0|33.6(/37.1|10.5|10.5/11.9|14.3|16.7|19.0| 21.4 79 |45.0 |145.0|50.5|59.6|63.9|63.9(63.9|26.7 |26.7|30.3|/36.4|42.4|48.5|54.6
32 (21.2(21.2(23.4|27.1(30.8|34.5(38.2|10.8 |10.8(12.3|14.7(17.2|19.6|22.1 80 |45.5|45.5|51.1/60.3|63.963.9|63.9(27.0 |27.0|30.7|36.8|43.0{49.1|55.3
33 |21.7 |121.7|24.0|27.8|31.6|35.4|39.2|11.1 |11.1/12.7|15.2{17.7|20.3| 22.8 81 |46.0 |46.0(51.6|61.0/63.9|63.9|63.9(27.4 |27.4|31.1/37.3|43.5|49.7|56.0
34 (22.2(22.2(24.6|28.5(32.4|36.3(40.3|11.5|11.5/13.0|15.7|18.3|20.9|23.5 82 |46.5 |46.5|52.261.6|63.9|63.9|63.9(27.7 |27.7|31.5|37.8|44.1|50.3|56.6
35 (227 22.7(25.1(29.2|33.2|37.2|41.3|11.8 |11.8/13.4|/16.1|18.8/21.5|24.2 83 |47.0 |47.0(52.8|62.3|63.9(63.9/63.9|28.028.0/31.9|38.2/44.6/51.0|57.3
36 [23.2(23.2(25.7(29.9(34.0/38.2(42.3|12.2|12.2|13.8|16.6/19.3|22.1|24.9 84 |47.6 |47.6|53.4|63.0(63.9(63.9|63.9|28.4 |28.4/32.2|38.7|45.1/51.6|58.0
37 [23.7 |23.7(26.3|30.634.8/39.1(/43.3|12.5|12.5/14.2|17.0{19.9/22.7|25.6 85 |48.1 |48.1(53.9|63.7 |63.9 (63.9 |63.9|28.7 |28.7|32.6|39.1|45.7|52.2|58.7
38 [24.224.2|26.9|31.2|35.6|40.0(44.4|12.8 |12.8|14.6|17.5/20.4|23.3|26.2 86 |48.6 |48.6|54.5|63.9(63.9(63.963.9|29.0|29.0/33.0/39.6(46.2|52.8|59.4
39 (24.824.8(27.4|31.9|36.4/40.9|/45.4|13.213.2|/15.0/18.0{21.0/23.9|26.9 87 |49.1 |49.1|55.1/63.9(63.9|63.9 63.9|29.4 |29.4/33.4/40.1|46.7|53.4|60.1
40 |25.3 |125.3|28.0|32.6|37.2(41.8|46.4|13.5 (13.5|15.4|18.4(|21.5/24.6|27.6 88 |49.6 |49.6 |55.7 |63.9|63.9 (63.9 |63.9|29.7 |29.7|33.8|40.5|47.3|54.0|60.8
41 |25.8 |125.8(28.6|33.3|38.0(42.8|47.5|13.8 |13.8/15.7|18.9/22.0({25.2|28.3 89 |50.1 {50.1(56.263.9|63.9 |63.9 |63.9|30.130.1/34.2|/41.0|47.8/54.6/61.5
42 |26.3 |126.3|29.2|34.0|38.8(43.7 |48.5|14.2 |14.2{16.1|19.3|22.6|25.8|29.0 90 [50.6 [50.6 |56.8|63.9|63.9 (63.963.9(30.4 |30.4|34.5|41.4|48.4|55.3/62.2
43 |26.8 |26.8(29.8|34.7|39.7 |44.6|49.6 | 14.5 |14.5|16.5|19.8|23.1|26.4|29.7 91 |51.1 |51.1|57.463.9|63.9 |63.9 |63.9|30.7 [30.7|34.9/41.9|48.9/55.9|62.9
44 |27.3 |27.3|30.3|35.4|40.5(45.5|50.6 | 14.9 [14.9]16.9|20.3|23.6|27.0|30.4 92 |51.6 |51.6(58.0|63.9|63.9|63.9(63.9(31.1 |31.135.3|/42.4|49.4|56.5/63.5
45 |27.8 |127.8|30.9(36.1|41.3|46.4|51.6|15.2 |{15.2{17.3|20.7|24.2|27.6|31.1 93 |52.1 |52.1|58.5(63.9|63.9/63.9(63.9|31.4 (31.4|35.7(42.8/50.0/57.1/63.9
46 |28.3 |128.3|31.5|36.8|42.1|47.4|52.7 |15.5 |15.5(17.7|21.2|24.7|28.2|31.8 94 (52.6 |52.6|59.1|63.9|63.9(63.963.9(31.7 |31.7|36.1|43.3/50.5|57.7 63.9
47 |28.8 |128.8|32.1|37.5|42.9|48.3|53.7|15.9 ({15.9/18.0(21.6(/25.3|28.9|32.5 95 [53.1 {53.1(59.7|63.9(63.9(63.9(63.9(32.132.1/36.5/43.7|51.0/58.3|63.9
48 |29.3 |129.3|32.6|38.2|43.7 |49.2|54.7 | 16.2 |{16.2|18.4|22.1|25.8|29.5|33.2 96 |53.6 |53.6|60.3|63.9(63.9/63.9|63.9|32.4 |32.4|36.8|44.2|51.6|/58.9/63.9
49 |29.8 |129.8|33.2|38.8|44.5|50.1|55.8|16.5 [16.5(18.8(22.6|26.3|/30.1|33.8 97 |54.1 |54.1|60.8|63.9(63.9(63.9(63.9(32.8 32.8/37.2/44.7|52.1/59.6|63.9
50 [30.3 |30.3|33.8|39.5|45.3(51.1|56.8|16.9 |16.9(19.2|23.0/26.9|30.7|34.5 98 [54.6 |54.6|61.4|63.9|63.9(63.963.9(33.1|33.1|37.6|45.1/52.7|60.2|63.9
51 [30.8 |30.834.4|40.2 |46.1|52.0|57.8|17.2 |17.2/19.6|23.5/27.4|31.3|35.2 99 |55.1 |55.1|62.0(63.9|63.9|63.9|63.9|33.4 33.4|38.0/45.6/53.2/60.8|63.9
52 [31.331.3]34.9|40.9|46.9(52.9|58.9|17.6 |17.6(20.0/23.9/27.9/31.9|35.9 100 [55.7 |55.7 |62.6 |63.9|63.9 |63.963.933.8 |33.8/38.4|46.1|53.7|61.4|63.9




Innholdsfortegnelse

8.2.11 Symptom: Stay fra luftkondisjoneringsanle
Innholdsfortegnelse (ondarsanleng) onemasanees 15
8.2.12 Symptom: Det kommer ut stav fra anlegget 15
8.2.13 Symptom: Anleggene kan avgi lukt...............c..c.oceee. 15
1 Om dette dokumentet 5 8.2.14  Symptom: Viften pa utendgrsanlegget roterer ikke..... 15
8.2.15 Symptom: Kompressoren i utendgrsanlegget stanser
2 Spesifikke sikkerhetsinstru ksjoner for ikke etter en kort oppvarmingsperiode........................ 15
montgrer 5 8.2.16  Symptom: Innsiden pa utendgrsanlegget er varm
21 Instruksjoner for utstyr som bruker kjglemedium R32................ 7 selv etter at anlegget har stanset..........oo.ovwwrrrveess 15
8.2.17 Symptom: Innendgrsanlegget avgir varmluft selv
etter at det er stanset.............cccoceiiiiiiiiiii 15
For brukeren 7 9 Ny plassering 15
3 Sikkerhetsinstruksjoner for bruker 7 10 Kasting 15
3.1 Generelt 7
3.2 Instruksjoner for sikker drift 8
For montgren 16
4 Om systemet 9
4.1 SYSEMOPPSELE ...t 9 11 Om esken 16
Brukergrensesnitt 1.1 Utendarser?het 16
11.1.1  Slik pakker du opp utendgrsenheten ... 16
Drift 9 11.1.2  Slik handterer du utendgrsenheten 16
6.1 Bruksomrade 9 11.1.3  Fjerne tilbehgr fra utendgrsanlegget.... 16
6.2 Betjene systemet . 9 12 Spesielle krav for R32-anlegg 16
6.2.1 Om a betjene systemet 9 . . )
6.2.2 Om drift med kjgling, oppvarming, kun vifte og 121 Kravtilinstalleringsomradet 16
automatisk drift..............coooiiii 10 122 Kravi systemoppset‘t i
6.2.3  Om drift med oppvarming ...........cceeereeveeneneeieneaens 10 12.3  Fastsette grenseverdien for pafyliing 19
6.2.4 Betjene-. systemet (U'TITZN fjemkontr.ollbryter for 13 Installere an|egget 22
omb.(oblmg mellom kjﬂllng/oppvarmlng) """""""""""" 10 13.1  Klargjgre installeringsstedet .............ccccooiiiiiiiiiiiiiiis 22
6.25 Betjene. systemet (N.IEI.D fJemkontro.IIbryter for 13.1.1  Krav til installeringssted for utendersanlegget............ 22
omkobling mellom kjgling/oppvarming)...........c.cccoveee 10 ) o ;
6.3  Med tarkeprogrammet...........cccccoueiriiinieiecieiee e 10 1312 Tlnlleggskrav til installeringssted for utendorsanlegget
pa steder derdet erkaldt............ccoooeriiiiiiiiniis 22
6.3.1 Om tgrkeprogrammet.................. s 10 132 Apne og lukke anlegget 23
6.3.2 Bruke t?rkeprogram_mgt (UTEN fJer.nkontroIIbryter for 1321 Slik apner du utendarsanlegget 23
omkobling mellom kjgling/oppvarming)...........c.ccccce.... 11 .
6.3.3  Bruke terkeprogrammet (MED fijernkontrollbryter for 13.2.2 Slik lukker du utendarsenheten 23
omkobling mellom kjgling/oppvarming)....................... 11 13.3  Montere utendgrsanlegget 23
6.4 Justere Iuftstremretningen..... 11 13.3.1  Klargjgre monteringsstrukturen.............cccccooeeviiniene 23
6.4.1 Om luftstramklaffen.... 11 13.3.2  Slik monterer du utendgrsanlegget... 23
6.5  Stille inn master-brukergrensesnittet..................ccccoceovevernnan. 11 13.3.3  Tilrettelegge drenering 23
6.51  Om a stille inn master-brukergrensesnittet ................. 11 13.3.4  Slik forhindrer du at utendersanlegget velter............. 24
6.5.2  Tilordne master-brukergrensesnittet........................... 12 14 Installering av mropplegg 24
7 Vedlikehold og service 12 14.1  Klargjere kjglemediergrene...............ccoooioiiiiiiiciniccceeeees 24
7.1 Forholdsregler om vedlikehold 0g service...................cccevuneunnv. 12 14.1.1 Krav til kjolemedierer 24
7.2 Om kjglemediet 12 14.1.2 Materiale pa kjglemedierer 24
73 Garantiservice ... 12 14.1.3 Isolasjon til kiglemedierar..............ccooeoiiiiiiiinne 24
7.3.1  Anbefalt vedlikehold og inspeksjon 12 14.1.4  Velge rerdimensjon 25
14.1.5 Velge kjglemediegrensett .... 25
8 Feilsgking 13 142  Tilkoble kjglemedierarene
8.1 Feilkoder: Oversikt..............ccoooviiiiiiiiecccc 13 14.21 Fjerne sammenklemte ror. 26
8.2 Symptomer som IKKE er funksjonsfeil pa systemet................. 14 14.2.2 Koble kjglemediergrene til utendgrsanlegget .... 26
8.2.1 Symptom: Systemet kjgrer ikke ............cccooovniiiiinnn. 14 14.2.3 Tilkoble kjglemediegrensettet.... 27
8.2.2  Symptom: Kjgling/oppvarming kan ikke kobles om .... 14 14.3 Rerdetaljer ved utskiftning 27
8.2.3 Symptom: Viftedrift er mulig, men kjgling og 14.4 Kontrollere kjglergrene 29
oppvarming fungerer ikke ..........c..cccooiiiiiiiiiie. 14 14.4.1 Kontrollere kjslemediergrene: Oppsett 29
8.2.4  Symptom: Viftehastigheten samsvarer ikke med 14.4.2  Utfore lekkasjetest 29
INNSEIINGEN ..o 14 14.43  Utfore vakuumterking 29
8.2.5 Symptom: Vifteretningen samsvarer ikke med 14.4.4  Se etter lekkasje etter pafylt kjislemedium 29
iNNStllingen ... 15
8.2.6  Symptom: Det kommer hvit take ut av et anlegg 15 Fylle pa kjslemiddel 30
(innendarsaniegg)...........cccevviiiiiiiniiciic i 15 151  Forholdsregler ved pafylling av kjglemedium 30
8.2.7 S_ymptom: Det kommer hvit take ut av et anlegg 152 Fastsette mengden ekstra kiglemedium 30
(innendgrsanlegg, utend(z)rlsanlegg) ............................ 15 153 Fylle pa kjglemedium 30
8.28  Symptom: Brukergrensesnittet viser "U4" eller "U5" 154  Feilkoder ved pafylling av kislemedium. 32
og stanser, men starter igjen etter noen f& minutter... 15 A . )
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8.2.9  Symptom: Stey fra luftkondisjoneringsanlegg . ] L ) .
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1 Om dette dokumentet
Malgruppe
Autoriserte montarer + sluttbrukere

INFORMASJON

Dette anlegget er beregnet for bruk av fagfolk eller

oppleerte brukere i butikker, i lettindustrien og pa
bondegarder, eller til kommersiell bruk av ikke-
fagpersoner.

Dokumentasjonssett

Dette dokumentet er en del av et dokumentasjonssett. Hele settet
bestar av:

= Generelle sikkerhetshensyn:
= Sikkerhetsinstruksjoner du ma lese for installering
= Format: papir (i esken med utendgrsanlegget)
= Installerings- og driftshandbok for utendersanlegg:
= Installerings- og driftsinstruksjoner
= Format: papir (i esken med utendgrsanlegget)

= Referanseguide for monterer og brukere:
= Forberedelser fgr installering, referansedata osv.

= Detaljerte trinnvise instruksjoner og bakgrunnsinformasjon om
grunnleggende og avansert bruk

= Format: Digitale filer pa https://www.daikin.eu. Bruk
sekefunksjonen Q for & finne din modell.

Den nyeste versjonen av medfalgende dokumentasjon publiseres pa
det lokale Daikin-nettstedet eller hos forhandleren.

Originalinstruksjonene er skrevet pa engelsk. Alle andre sprak er
oversettelser av originalinstruksjonene.

2 Spesifikke
sikkerhetsinstruksjoner for
montarer

Folg alltid sikkerhetsinstruksjonene og forskriftene nedenfor.

Installeringssted (se "13.1 Klargjere installeringsstedet” [» 22])

A ADVARSEL

Folg malene for serviceplass i denne handboken for a
installere anlegget korrekt. Se "22.1 Serviceplass:
Utendgrsanlegg" [» 44].

A ADVARSEL

Anlegget skal plasseres i et rom uten fungerende
antenningskilder (for eksempel é&pen flamme eller
gassapparat eller elektrisk varmeapparat i drift).

A FORSIKTIG

Utstyret ma IKKE veere allment tilgjengelig, men installeres
pa et sted som ikke er tilgjengelig for uvedkommende.

Bade innenders- og utendgrsanlegget egner seg for
installering i forretnings- og kontorlokaler, samt i lokaler for
lettere industri.

Apne og lukke anlegget (se "13.2 Apne og lukke
anlegget" [» 23])

FARE: FARE FOR FORBRENNING/SKALDING

A FARE: FARE FOR D@DELIG ELEKTROSJOKK

Montere utendgrsanlegget (se "13.3 Montere
utendgrsanlegget” [» 23])

A ADVARSEL

Metoden for & feste utendgrsanlegget MA veere i henhold
til instruksjonene i denne handboken. Se "13.3 Montere
utendgrsanlegget" [» 23].

Tilkoble kjolemediergrene (se "14.2 Tilkoble
kjelemediergrene" [» 25])

A ADVARSEL

Gjenveerende gass eller olje i avstengingsventilen kan
sprenge bort de sammenklemte rarene.

Hvis du IKKE felger disse anvisningene ngye, kan det
forarsake skade pa eiendom eller personskade, som kan
veere alvorlig avhengig av omstendighetene.
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2 Spesifikke sikkerhetsinstruksjoner for monterer

A

ADVARSEL

D

Det sammenklemte rgret ma ALDRI fiernes ved hjelp av
slaglodding.

Gjenveerende gass eller olje i avstengingsventilen kan
sprenge bort de sammenklemte rgrene.

ADVARSEL
Bruk ALLTID flerkjernet kabel til stremtilfgrselskabler.

FORSIKTIG
Gassene ma IKKE luftes ut i atmosfeeren.

A
A

ADVARSEL

Ta nedvendige forholdsregler for & forhindre at anlegget
kan brukes som tilfluktssted for smadyr. Smadyr som
kommer i kontakt med elektriske deler, kan forarsake
funksjonsfeil, rayk eller brann.

MERKNAD

For a garantere anleggets levetid ma det aldri installeres
en torker. Tarkematerialet kan lgse seg opp og skade
systemet.

A

ADVARSEL

Utstyret kan bli edelagt hvis strgmtilfgrselen har
manglende eller feil N-fase.

= IKKE bytt om L- og N-faselederne, da dette skader
anlegget.

= Etabler riktig jording. Anlegget ma IKKE jordes til
vannrgr, innkoblingsdemper eller telefonjording.
Ufullstendig jording kan medfgre elektrisk stat.

= Installer ngdvendige sikringer eller skillebrytere.

= Fest det elektriske ledningsopplegget med kabelfester
slik at de IKKE kommer i kontakt med skarpe kanter
eller rgropplegget, spesielt pa hgyttrykkssiden.

= Du ma IKKE installere fasekondensator siden dette
anlegget er utstyrt med  vekselretter. En
fasekondensator vil redusere ytelsen og kan forarsake
ulykker.

Fylle pa kjelemedium (se "15 Fylle pa kjolemiddel™ [» 30])

A

ADVARSEL
Hvis stremledningen blir skadet, SKAL den byttes av
produsenten, serviceagenten eller personer med

tilsvarende kvalifikasjoner for & unnga farlige situasjoner.

ADVARSEL

= Kjolemediet i anlegget er svakt antennelig, men det
lekker normalt IKKE. Hvis det lekker kjglemedium ut i
rommet som kommer i kontakt med flammen fra en
brenner, et varmeapparat eller en gasskomfyr, kan det
fore til at det dannes skadelig gass.

= Sla AV alle lettantennelige varmeapparater, luft ut
rommet, og ta kontakt med forhandleren der du kjgpte
anlegget.

= Anlegget ma IKKE brukes fgr servicepersonell kan
bekrefte at delen der kjglemedielekkasjen oppstod, er
reparert.

A

FORSIKTIG

IKKE skyv inn eller plasser overskytende kabellengder i
enheten.

A

ADVARSEL

Du ma |IKKE forlenge stremforsynings- eller
sammenkoblingskabelen ved a bruke ledningskontakter,
tilkoblingsklemmer, teipede ledninger, skjgteledninger.

Disse kan fgre til overoppheting, elektrisk stgt eller brann.

Idriftsetting (se "19 Idriftsetting” [» 39])

A

ADVARSEL

Pafyling av kjglemedium MA vaere i henhold il
instruksjonene i denne handboken. Se "15 Fylle pa
kjglemiddel" [» 30].

A

ADVARSEL

= Bruk kun R32 som kjglemedium. Andre stoffer kan
forarsake eksplosjoner og ulykker.

= R32 inneholder fluoriserte drivhusgasser. Verdien for
global oppvarmingsevne (GWP) er 675. Disse gassene
ma IKKE luftes ut i atmosfeeren.

= Bruk ALLTID vernebriller og hansker nar du fyller pa
kjglemedium.

A

FORSIKTIG

IKKE utfer prevekjering mens det arbeides pa
innendgrsanlegget/-ene.

Nar du foretar provekjgringen, kjorer IKKE BARE
utendgrsanlegget, men ogsa det tilkoblede
innendgrsanlegget. Det er farlig & arbeide pa et
innendgrsanlegg mens provekjgringen utfares.

A

FORSIKTIG

IKKE stikk fingre, pinner eller andre gjenstander inn i
luftinntaket eller -utlgpet. IKKE ta av viftebeskytteren. Nar
viften roterer ved hgy hastighet, vil den forarsake skade.

Feilsgking (se "20 Feilsgking™ [» 41])

Elektrisk installering (se "16 Elektrisk installering” [» 32])

ADVARSEL

= Alt ledningsopplegg MA installeres av en autorisert
elektriker og MA overholde nasjonale forskrifter for
ledninger.

= Foreta elektriske
ledningsopplegget.

= Alle komponenter kjgpt pa stedet og all elektrisk
konstruksjon MA overholde gjeldende lovgivning.

tilkoblinger  til det faste

A

ADVARSEL

= Kontroller ALLTID at anlegget er frakoblet
ledningsnettet fgr du inspiserer bryterboksen til
anlegget. Sla av den respektive strembryteren.

= Nar en sikkerhetsanordning er blitt utlgst, ma du stanse
anlegget og finne ut hvorfor anordningen ble utlgst for
du tilbakestiller den. Du ma ALDRI parallellkoble
sikkerhetsanordninger eller endre verdiene deres il
noe annet enn fabrikkens standardinnstillinger. Kontakt
forhandleren hvis du ikke finner arsaken til problemet.

A

ADVARSEL

A ADVARSEL Forhindre fare som fglge av utilsiktet ny innstilling av den
Elektrisk ledningsopplegg MA veere i henhold il termiske sikringsautomaten: Strem til dette apparatet MA
instruksjonene i denne handboken. Se "16 Elektrisk IKKE ga via en ekstern bryterenhet, slik som en tidsbryter,
installering” [» 32]. eller kobles til en krets som slas jevnlig PA og AV av

stremforsyningen.
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3 Sikkerhetsinstruksjoner for bruker

21 Instruksjoner for utstyr som bruker
kjslemedium R32

AM' ADVARSEL: SVAKT ANTENNELIG MATERIALE
Kjolemediet i dette anlegget er svakt antennelig.

A ADVARSEL

= Deler fra kjslemediesyklusen ma IKKE perforeres eller
brennes.

= Bruk IKKE andre vaskemidler eller midler som
fremskynder avisingen enn dem som anbefales av
produsenten.

= Veer oppmerksom pa at kjglemediet i systemet er uten
lukt.

A ADVARSEL

Anlegget skal plasseres slik at det forhindrer mekanisk
skade og i et godt ventilert rom uten fungerende
antenningskilder (for eksempel apen flamme eller
gassapparat eller elektrisk varmeapparat i drift), og
starrelsen pa rommet skal veere som angitt nedenfor.

A ADVARSEL

Pass pa at installasjon, service, vedlikehold og reparasjon
er i samsvar med instruksjonene fra Daikin og gjeldende
lovgivning (for eksempel nasjonale gassforskrifter), og at
de KUN utfgres av godkjent personell.

A ADVARSEL

Ta forholdsregler for & unnga overdreven vibrering eller
pulsering mot kjglemediergrene.

= Beskytt verneanordninger, rer og rgrdeler i den grad
det er mulig mot miljgskader.

= Sorg for at det er plass til utvidelse og sammentrekning
av lange strekninger med ror.

= Reor i kjglemediesystemer skal konstrueres og
installeres slik at de minimerer sannsynligheten for at
hydrauliske stgt skader systemet.

= Det innvendige utstyret og reropplegget skal monteres
sikkert og beskyttes slik at det ikke oppstar utilsiktede
brister pa utstyr eller rer som skyldes hendelser som
flytting av mgbler eller oppussing.

For brukeren

3 Sikkerhetsinstruksjoner for
bruker

Folg alltid sikkerhetsinstruksjonene og forskriftene nedenfor.

3.1 Generelt

ADVARSEL

Kontakt montgren hvis du er USIKKER pa hvordan du
betjener anlegget.

ADVARSEL

Hvis ett eller flere rom er tilkoblet anlegget via et

kanalsystem, ma det sikres at:

= det er ingen fungerende antenningskilder (som apen
flamme, gassapparat eller elektrisk varmeapparat) hvis
gulvarealet er mindre enn minimum gulvareal A (m?).

= det ikke er installert andre apparater, som kan veere
potensielle antenningskilder, i kanalsystemet (som
varme overflater med temperaturer over 700°C og
utstyr med elektriske brytere).

= det kun brukes produsentgodkjente apparater i
kanalsystemet.

= luftinntak OG luftutlep er tilkoblet direkte til samme rom
via kanalen. IKKE bruk tomrom som himling som kanal
for luftinntaket eller luftutlgpet.

A ADVARSEL

Avstengingsventiler skal ikke tilbakestilles far rommet er
blitt ventilert. Tilbakestilling kan fgre til at det slippes ut mer
brennbart kjglemedium i rommet.

A FORSIKTIG

Bruk IKKE potensielle antenningskilder til a lete etter eller
pavise kjglemedielekkasjer.

@ MERKNAD

= Du ma IKKE benytte brukte skjoteelementer og
kobberpakninger.

= Skjoteelementer mellom deler i kjglemediesystemet i
en installasjon skal veere tilgjengelige for vedlikehold.

Se "12.3 Fastsette grenseverdien for pafylling" [ 19] for a
kontrollere om systemet oppfyller kravene for begrensninger for
pafylling.

A ADVARSEL

Apparatet kan betienes av barn fra de er 8 ar, og av
personer med svekkede fysiske, sensoriske eller mentale
evner, eller med manglende erfaring og kunnskap, dersom
de er under tilsyn eller har fatt oppleering i hvordan
apparatet brukes pa en trygg mate og de forstar hvilke
farer dette medferer.

Barn SKAL IKKE leke med anlegget.

Rengjering og vedlikehold utfgrt av bruker SKAL IKKE
gjeres av barn uten tilsyn.

ADVARSEL
Forhindre elektrisk stgt eller brann:
= IKKE spyl anlegget.
= IKKE betjen anlegget med vate hender.
= IKKE plasser gjenstander med vann oppa anlegget.
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3 Sikkerhetsinstruksjoner for bruker

A FORSIKTIG

= IKKE plasser gjenstander eller utstyr oppa anlegget.
= IKKE sitt, klatre eller std oppa anlegget.

= Anlegg er merket med fglgende symbol:

4

Det betyr at elektriske og elektroniske produkter IKKE skal
blandes med usortert husholdningsavfall. IKKE forsgk &
demontere systemet pa egen hand. Demontering av systemet,
behandling av kjglemediet, av oljen og eventuelle andre deler MA
tas hand om av en autorisert montegr i samsvar med gjeldende
lovgivning.

Anleggene MA handteres ved et spesialanlegg for gjenbruk,
resirkulering og gjenvinning. Nar du sgrger for at dette produktet
avfallshandteres pa riktig mate, bidrar du til & avverge potensielle
negative konsekvenser for miljg og menneskelig helse. Kontakt
montgren eller lokale myndigheter hvis du vil ha mer informasjon.

= Batterier er merket med fglgende symbol:

)54

Det betyr at batteriene IKKE skal blandes med usortert
husholdningsavfall. Hvis et kjemikaliesymbol er oppfert under
symbolet, betyr det at batteriet inneholder et tungmetall over en
viss konsentrasjon.

Mulige kjemiske symboler er fglgende: Pb: bly (>0,004%).

Tomme batterier MA handteres ved et spesialanlegg for gjenbruk.
Nar du sgrger for at brukte batterier handteres pa riktig mate,
bidrar du til & avverge potensielle negative konsekvenser for miljg
0g menneskelig helse.

3.2 Instruksjoner for sikker drift

A FORSIKTIG

Bergr ALDRI de innvendige komponentene i
kontrolleren.

= Ta IKKE av frontpanelet. Det er farlig & bergre noen av
de innvendige komponentene, og det kan oppsta
problemer med anlegget. Kontakt forhandleren hvis du
vil kontrollere og justere de innvendige komponentene.

ADVARSEL

Bergr ALDRI luftutlgpet eller de horisontale bladene mens
de svingbare klaffene beveger seg. Fingrene kan komme i
klem eller forarsake at anlegget bryter sammen.

A FORSIKTIG

IKKE la anlegget vaere i gang hvis du bruker insektmiddel
av forstgvingstype i rommet. Kjemikalier kan samles i
anlegget og medfere helsefare for personer med
kjemikalieallergi.

A FORSIKTIG

Det er ikke sunt & utsette kroppen for luftstrammen over
tid.

A FORSIKTIG

Rommet ma luftes grundig dersom det brukes utstyr med
brenner sammen med systemet for & unnga
oksygenmangel.

A ADVARSEL

Dette anlegget inneholder elektriske og varme
komponenter.

A ADVARSEL

Kontroller at installeringen er blitt riktig utfert av.en monter
for du betjener anlegget.

A ADVARSEL

Bergr ALDRI luftutlgpet eller de horisontale bladene mens
de svingbare klaffene beveger seg. Fingrene kan komme i
klem eller forarsake at anlegget bryter sammen.

A FORSIKTIG

IKKE stikk fingre, pinner eller andre gjenstander inn i
luftinntaket eller -utlapet. IKKE ta av viftebeskytteren. Nar
viften roterer ved hgy hastighet, vil den forarsake skade.

A FORSIKTIG: Veer forsiktig med viften!
Det er farlig a inspisere anlegget nar viften gar.

Serg for a sla AV hovedbryteren feor du utferer
vedlikeholdsoppgaver.

A FORSIKTIG

Kontroller at anleggets stativ og koblinger ikke er skadet
etter lengre tids bruk. Hvis disse er skadet, kan anlegget
velte og forarsake personskade.

A ADVARSEL

Du ma ALDRI foreta inspeksjon eller service pa anlegget
selv. Be kvalifisert servicepersonell om a utfere dette
arbeidet.

A ADVARSEL

Du ma ALDRI bytte en gatt sikring med en ny sikring med
feil amperestyrke, eller med metalltrader. Bruk av
metalltrad eller kobbertrad kan fere til at hele anlegget
bryter sammen, eller at det oppstar brann.

A ADVARSEL

= Du ma IKKE selv endre, demontere, fierne, installere
pa nytt eller reparere anlegget ettersom feilaktig
demontering eller installering kan medfgre elektrisk stat
eller brann. Kontakt forhandleren.

= Pase at det ikke finnes apen ild dersom kjglemediet
skulle lekke ved et uhell. Selve kjglemediet er helt trygt,
det er ikke giftig og det er kun svakt antennelig, men
det danner giftig gass nar det ved et uhell lekker ut i et
rom der det finnes brennbar luft fra vifteovner,
gasskomfyrer osv. Kvalifisert servicepersonell skal alltid
bekrefte at delen der lekkasjen oppstod, er reparert
eller rettet pa for driften gjenopptas.

A ADVARSEL

= Deler fra kjglemediesyklusen ma IKKE perforeres eller
brennes.

= Bruk IKKE andre vaskemidler eller midler som
fremskynder avisingen enn dem som anbefales av
produsenten.

= Veer oppmerksom pa at kjglemediet i systemet er uten
lukt.

A ADVARSEL

Anlegget skal plasseres i et rom uten fungerende
antenningskilder (for eksempel apen flamme eller
gassapparat eller elektrisk varmeapparat i drift).

Aol ADVARSEL: SVAKT ANTENNELIG MATERIALE
Kjolemediet i dette anlegget er svakt antennelig.

Installerings- og driftshandbok
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4 Om systemet

A ADVARSEL

Stans all drift og sla AV stremmen hvis det skjer noe
uvanlig (brent lukt, osv.).

Hvis anlegget fortsetter & kjgre under slike forhold, kan
dette fore til at anlegget @delegges, eller at det oppstar
elektrisk stot eller brann. Kontakt forhandleren.

A FORSIKTIG

Utsett ALDRI sma barn, planter eller dyr direkte for
luftstremmen.

A ADVARSEL

Anlegget er av sikkerhetsmessige arsaker utstyrt med et
system som paviser kjglemedielekkasje.

For at systemet skal fungere effektivi MA anlegget til
enhver tid veere tilkoblet strem, unntatt ved vedlikehold.

4 Om systemet

VRV 5-S bruker kjglemediet R32, som er klassifisert som A2L og er
svakt antennelig. Montgren ma iverksette ekstra tiltak for a
overholde kravene for kjglemediesystemer med gkt tetthet og i
henhold til IEC60335-2-40. Se "2.1 Instruksjoner for utstyr som
bruker kjglemedium R32" [» 7] hvis du vil ha mer informasjon.

Delen med innendgrsanlegg i dette VRV 5-S-systemet med
varmepumpe kan brukes til oppvarming/kjeling. Hvilken type
innendgrsanlegg som kan brukes, avhenger av serien med
utendgrsanlegg.

A ADVARSEL

= Du ma IKKE selv endre, demontere, fierne, installere
pa nytt eller reparere anlegget ettersom feilaktig
demontering eller installering kan medfere elektrisk stot
eller brann. Kontakt forhandleren.

= Pase at det ikke finnes apen ild dersom kjglemediet
skulle lekke ved et uhell. Selve kjglemediet er helt trygt,
det er ikke giftig og det er kun svakt antennelig, men
det danner giftig gass nar det ved et uhell lekker ut i et
rom der det finnes brennbar luft fra vifteovner,
gasskomfyrer osv. Kvalifisert servicepersonell skal alltid
bekrefte at delen der lekkasjen oppstod, er reparert
eller rettet pa fer driften gjenopptas.

@ MERKNAD

Bruk IKKE systemet til andre formal. Anlegget ma IKKE
brukes til kjoling av presisjonsinstrumenter, matvarer,
planter, dyr eller kunstverk for a unnga at kvaliteten
svekkes.

MERKNAD

For fremtidige endringer eller utvidelser av systemet:

Det finnes en fullstendig oversikt over tillatte
kombinasjoner (for fremtidige systemutvidelser) i de
tekniske dataene som ber leses. Kontakt montgren for a fa
mer informasjon og profesjonelle rad.

MERKNAD

Det er IKKE tillatt & kjgle ned tekniske rom som serverrom
og datasentre, der det kreves kjgling hele aret.

4.1 Systemoppsett

INFORMASJON

Figuren nedenfor er et eksempel og stemmer kanskje
IKKE helt med systemoppsettet ditt.

o
@

(1]
(2]

Utendgrsanlegg med varmepumpe

Kjglemedierar

VRV-innendgrsanlegg med direkte ekspansjon (DX)
Fjernkontroll i normal modus

Fjernkontroll i modus med kun alarm

Fjernkontroll i kontrollgrmodus (obligatorisk i visse
tilfeller)

-0 Q0T O

5 Brukergrensesnitt

A FORSIKTIG

= Bergr ALDRI de innvendige komponentene i
kontrolleren.

= Ta IKKE av frontpanelet. Det er farlig & bergre noen av
de innvendige komponentene, og det kan oppsta
problemer med anlegget. Kontakt forhandleren hvis du
vil kontrollere og justere de innvendige komponentene.

Denne driftshandboken gir en enkel oversikt over hovedfunksjonene
til systemet.

Du finner detaljert informasjon om hva som ma gjgres for & oppna
visse funksjoner, i installerings- og driftshandboken for det aktuelle
innendarsanlegget.

Se i driftshandboken for det installerte brukergrensesnittet.

6 Drift

6.1 Bruksomrade

Bruk systemet innenfor fglgende temperatur- og fuktighetsomrader
for & fa en sikker og effektiv drift av anlegget.

Kjoling Oppvarming
Utetemperatur -5~46°C DB -20~21°C DB
—20~15,5°C WB
Innendgrstempera 21~32°C DB 15~27°C DB
tur 14~25°C WB
Luftfuktighet inne <80%®

@ Unnga at det drypper kondens og vann fra av anlegget. Dersom
temperatur og luftfuktighet overskrider disse verdiene, er anlegget
utstyrt med sikkerhetsanordninger som kan bli aktivert slik at
anlegget ikke fungerer.

Ovennevnte driftsomrade er kun gyldig hvis innendgrsanlegg med
direkte ekspansjon er koblet til VRV 5-S-systemet.

Egne driftsomrader gjelder ved bruk av AHU. Disse finner du i
installerings-/driftshandboken for det aktuelle anlegget. Du finner
den nyeste informasjonen i de tekniske dataene.

6.2 Betjene systemet

6.2.1 Om a betjene systemet

= Driftsprosedyren varierer i forhold til kombinasjonen av
utendgrsanlegg og brukergrensesnitt.

RXYSA4~6B7V/Y1B
Luftkondisjoneringsanlegg i VRV 5-S-system
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6 Drift

= Skru pa bryteren for hovedstrgmtilferselen 6 timer fer driftsstart for
a beskytte anlegget.

= Hvis hovedstremtilferselen blir slatt av mens anlegget gar, vil
anlegget starte automatisk nar stremmen slas pa igjen.

6.2.2 Om drift med kjoling, oppvarming, kun
vifte og automatisk drift

= Omkobling kan ikke gjgres med et brukergrensesnitt der symbolet
"omkobling under sentralisert styring" vises (se i
installerings- og driftshandboken for brukergrensesnittet).

= Nar symbolet "omkobling under sentralisert styring" blinker,
skal du se "6.5.1 Om & stile inn  master-
brukergrensesnittet" [» 11].

= Viften kan fortsette & ga i ca. 1 minutt etter at oppvarmingen slas
av.

= Luftgjennomstremningen kan justere seg selv avhengig av
romtemperaturen, eller viften kan stanse umiddelbart. Dette er
ikke en funksjonsfeil.

6.2.3

Det kan ta lenger tid & oppna innstilt temperatur for generell
oppvarming enn for kjgling.

Om drift med oppvarming

Folgende drift startes for a hindre at oppvarmingskapasiteten
reduseres eller at det blases ut kald luft.

Drift med avising

| drift med oppvarming vil utendgrsanleggets luftkjelte spole fryse til
over tid, slik at energioverfgringen til utendgrsanleggets spole
reduseres. Oppvarmingskapasiteten synker og systemet ma ga over
til drift med avising for & kunne fijerne rim fra utendersanleggets
spole. Under  avising vil oppvarmingskapasiteten pa
innendgrsanleggets side synke midlertidig inntil avisingen er fullfgrt.
Etter avising far anlegget tilbake full oppvarmingskapasitet.

Innendgrsanlegget vil stanse viftedrift, kjglemediesyklusen vil
reversere og energi fra innsiden av bygningen vil bli brukt til & fierne
is fra spolen til utendersanlegget.

Innendgrsanlegget vil indikere drift med avising pa displayet ®I®“

Varmstart

Viften pa innendgrsanlegget stanser automatisk for & hindre at kald
luft blaser ut av innendgrsanlegget nar oppvarmingen begynner.
Displayet pa brukergrensesnittet viser ®/®“ Det kan ta litt tid for
viften starter. Dette er ikke en funksjonsfeil.

6.2.4 Betjene systemet (UTEN

fjernkontrollbryter for omkobling mellom
kjeling/oppvarming)
1 Trykk flere ganger pa driftsmodusvelgeren i brukergrensesnittet
for & finne den driftsmodusen du vil ha.
¥ Drift med kjgling
38 Drift med oppvarming
e Kun viftedrift

2 Trykk pa PA/AV-knappen péa brukergrensesnittet.

Resultat: Driftslampen lyser, og systemet starter driften.

6.2.5 Betjene systemet (MED fjernkontrollbryter
for omkobling mellom kjgling/
oppvarming)

Oversikt over fijernkontrollbryter for omkobling

a VELGEBRYTER FOR BARE VIFTE /
LUFTKONDISJONERING
Still bryteren pa ¥ dersom du vil at
bare viften skal ga, eller pa @ for
oppvarming eller kjgling.

b OMKOBLINGSBRYTER FOR
KJGLING/OPPVARMING
Still bryteren pa #*: for kjeling, eller pa
“9: for oppvarming

Merknad: Ved bruk av fjernkontrollbryter for omkobling mellom
kjoling/oppvarming ma posisjonen til DIP-bryter 1 (DS1-1) pa
hovedkretskortet flyttes til posisjonen PA.

Starte driften

1 Velg driftsmodus ved hjelp av bryteren for omkobling mellom
kjaling/oppvarming pa falgende mate:

Kun viftedrift

Drift med kjgling

® %

Drift med oppvarming

@ (5
o

2 Trykk pa PA/AV-knappen pa brukergrensesnittet.
Resultat: Driftslampen lyser, og systemet starter driften.
Stanse driften
3 Trykk én gang til p4 PA/AV-knappen péa brukergrensesnittet.
Resultat: Driftslampen slukkes, og systemet stanser driften.

@ MERKNAD

Sla ikke av strgmtilfgrselen umiddelbart etter at anlegget
har stanset, men vent i minst 5 minutter.

Regulere driften

Nar du skal programmere temperatur, Vviftehastighet og
luftstremretning, kan du se driftshandboken for brukergrensesnittet.

6.3 Med torkeprogrammet

6.3.1 Om terkeprogrammet

= Dette programmet har som funksjon & redusere Iuftfuktigheten i
rommet med minimal temperatursenkning (minimal nedkjgling av
rommet).

= Mikroprosessoren fastsetter temperatur og viftehastighet
automatisk (kan ikke stilles inn via brukergrensesnittet).

= Systemet vil ikke starte dersom romtemperaturen er lav (<20°C).

Installerings- og driftshandbok
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6 Drift

6.3.2 Bruke terkeprogrammet (UTEN ‘ Veggmonterte anlegg
fjernkontrollbryter for omkobling mellom
kjeling/oppvarming) /
Starte driften Luftstremretningen styres av en mikroprosessor under falgende

1 Trykk flere ganger pa driftsmodusvelgeren i brukergrensesnittet

forhold, som kan veere forskjellige fra det som vises pa skjermen.

for & velge @ (drift med terkeprogram).

Kjoling Oppvarming

2 Trykk pa PA/AV-knappen pa brukergrensesnittet.
Resultat: Driftslampen lyser, og systemet starter driften.

3 Trykk pa justeringsknappen for luftstremretning (gjelder kun ved
dobbelstrgmning, multistremning, hjgrnemontert, takmontert og

Nar romtemperaturen er lavere|= Nar driften startes.
enn den innstilte temperaturen.|. Nar  romtemperaturen  er

hgyere enn den innstilte
temperaturen.

= Under avising.

veggmontert). Se "6.4 Justere Iuftstremretningen" [» 11] for
flere detaljer.

Stanse driften

4  Trykk én gang til p4 PA/AV-knappen pa brukergrensesnittet.

Resultat: Driftslampen slukkes, og systemet stanser driften.

Under kontinuerlig drift med horisontal luftstremretning.

Nar kontinuerlig drift med luftstremretning nedover benyttes ved
kigling med et takmontert eller veggmontert anlegg, kan
mikroprosessoren styre luftstremretningen, og dermed endres
ogsa indikasjonen pa brukergrensesnittet.

@ MERKNAD Luftstremretningen kan justeres pa én av fglgende mater:

Sl ikke av stremtilferselen umiddelbart etter at anlegget
har stanset, men vent i minst 5 minutter.

6.3.3 Bruke terkeprogrammet (MED

= Luftstremklaffen justerer selv sin stilling.
= Luftstremretningen kan bestemmes av brukeren.

7
= Automatisk \/ og gnsket stilling /

fiernkontrollbryter for omkobling mellom A SRNARSEL

kjeling/oppvarming)

Starte driften

Bergr ALDRI luftutlgpet eller de horisontale bladene mens
de svingbare klaffene beveger seg. Fingrene kan komme i
klem eller forarsake at anlegget bryter sammen.

1 Velg kjglemodus ved hjelp av fiernkontrollbryteren for MERKNAD

omkobling mellom kjgling/oppvarming.

= Grensene for klaffens bevegelser kan endres. Kontakt
forhandleren for naermere opplysninger. (Gjelder kun
typene med dobbelstreamning, multistremning, hjerne,
takmontering og veggmontering.)

= Unnga drift i horisontal stilling »=-. Dette kan fore il
at kondens og stgv samler seg i taket eller klaffen.

2 Trykk flere ganger pa driftsmodusvelgeren i brukergrensesnittet
for & velge @ (drift med terkeprogram).

3 Trykk pa PA/AV-knappen pa brukergrensesnittet.

6.

5 Stille inn master-
brukergrensesnittet

6.5.1 Om 3a stille inn master-brukergrensesnittet

Resultat: Driftslampen lyser, og systemet starter driften. . INFORMASJON

4 Trykk pa justeringsknappen for luftstremretning (gjelder kun ved
dobbelstrgmning, multistremning, hjgrnemontert, takmontert og

Figuren nedenfor er et eksempel og stemmer kanskje
IKKE helt med systemoppsettet ditt.

veggmontert). Se "6.4 Justere Iuftstremretningen" [» 11] for a

flere detaljer.

Stanse driften

5 Trykk én gang til p4 PA/AV-knappen péa brukergrensesnittet.
Resultat: Driftslampen slukkes, og systemet stanser driften.
@ MERKNAD
Sla ikke av stremtilfgrselen umiddelbart etter at anlegget
har stanset, men vent i minst 5 minutter.

6.4 Justere luftstremretningen

Se i driftshandboken for brukergrensesnittet.

6.4.1 Om luftstremklaffen

b

i@

-

- O
@
Q.
) @

nl

e @

Utendersanlegg med varmepumpe

Kjglemedierar

VRV-innendgrsanlegg med direkte ekspansjon (DX)
Fjernkontroll i normal modus

Fjernkontroll i modus med kun alarm

Fjernkontroll i kontrollgrmodus (obligatorisk i visse
tilfeller)

-0 Q0T QO

Nar systemet er installert som vist pa figuren over, ma du tilordne ett

——=, —=1— Anlegg med dobbelstremning + multistremning av brukergrensesnittene som master-brukergrensesnitt.
WARWAFAN
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7 Vedlikehold og service

Displayene pa brukergrensesnittene viser (omkobling under
sentralisert styring), og slave-brukergrensesnittene vil automatisk
folge  den  driftsmodus som  bestemmes av = master-
brukergrensesnittet.

Det er bare master-brukergrensesnittet som kan velge modus med
oppvarming eller kjgling (masteranlegg for kjgling/oppvarming).

6.5.2 Tilordne master-brukergrensesnittet

1 Trykk pa& driftsmodusvelgeren pa gjeldende master-
brukergrensesnitt i 4 sekunder. Hvis denne prosedyren ikke er
utfert enna, kan du gjere det forste gang brukergrensesnittet
betjenes.

Resultat: Symbolet som viser (omkobling under
sentralisert styring) pa alle slave-brukergrensesnittene som er
tilkoblet samme utendgrsanlegg, begynner & blinke.

2 Trykk pa driftsmodusvelgeren pa den fjernkontrollen du vil
tilordne som master-brukergrensesnitt.

Resultat: Tilordningen er fullfert. Dette brukergrensesnittet er

tilordnet som master-brukergrensesnitt, og symbolet med
(omkobling under sentralisert styring) vil forsvinne. Displayene

pa de andre brukergrensesnittene viser (omkobling under
sentralisert styring).

Se i driftshandboken for brukergrensesnittet.

7 Vedlikehold og service

| dette kapitlet

71 Forholdsregler om vedlikehold og service ...........cccoovceviniiccninnns 12
7.2 Om kjglemediet...........cociiiiiiiiiiii e 12
7.3 GarantiSEIVICE. .........ooiiiiiiiiicec e 12

7.31 Anbefalt vedlikehold og inspeksjon ..........c.cccccevviiiieninnnn. 12

71 Forholdsregler om vedlikehold og
service

A FORSIKTIG

Du finner alle relevante sikkerhetsinstruksjoner under
"3 Sikkerhetsinstruksjoner for bruker" [» 7].

MERKNAD

Du ma ALDRI foreta inspeksjon eller service pa anlegget
selv. Be kvalifisert servicepersonell om a utfgre dette
arbeidet.

@ MERKNAD

Terk IKKE av driftspanelet til kontrollen med rensebensin,
tynner, kjemisk stavklut e.l. Panelet kan bli misfarget eller
belegget kan flasse av. Hvis det er sveert skittent, tarker du
panelet med en klut som er fuktet med utvannet, ngytralt
vaskemiddel. Terk det deretter med en annen tarr klut.

7.2 Om kjolemediet

Dette produktet inneholder fluoriserte drivhusgasser. Gassene ma
IKKE luftes ut i atmosfeeren.

Type kuldemedium: R32
Verdien for global oppvarmingsevne (GWP): 675

Regelmessige inspeksjoner knyttet til kjislemedielekkasje kan vaere

pabudt, avhengig av gjeldende lovgivning. Kontakt montgren for mer

informasjon.

aoL ADVARSEL: SVAKT ANTENNELIG MATERIALE
Kjolemediet i dette anlegget er svakt antennelig.

ADVARSEL
= Kjglemediet i anlegget er svakt antennelig, men det
lekker normalt IKKE. Hvis det lekker kjglemedium ut i
rommet som kommer i kontakt med flammen fra en
brenner, et varmeapparat eller en gasskomfyr, kan det
fore til at det dannes skadelig gass.
= Sla AV alle lettantennelige varmeapparater, luft ut
rommet, og ta kontakt med forhandleren der du kjgpte
anlegget.
= Anlegget ma IKKE brukes fer servicepersonell kan
bekrefte at delen der kjglemedielekkasjen oppstod, er
reparert.

A ADVARSEL

Anlegget skal plasseres i et rom uten fungerende
antenningskilder (for eksempel apen flamme eller
gassapparat eller elektrisk varmeapparat i drift).

A ADVARSEL

= Deler fra kjslemediesyklusen ma IKKE perforeres eller
brennes.

= Bruk IKKE andre vaskemidler eller midler som
fremskynder avisingen enn dem som anbefales av
produsenten.

= Veer oppmerksom pa at kjglemediet i systemet er uten
lukt.

MERKNAD

Gjeldende lovgivning om fluoriserte drivhusgasser
krever at mengden pafylt kjslemedium i anlegget angis i
bade vekt og CO,-ekvivalenter.

Formel for a beregne mengden i tonn CO,-ekvivalenter:
GWP-verdien av kjolemediet x total mengde pafylt
kjglemedium [i kg]/1000

Kontakt montgren for mer informasjon.

7.3 Garantiservice

7.31 Anbefalt vedlikehold og inspeksjon

Ettersom det samler seg stgv nar anlegget har veert brukt i flere ar,
reduseres til en viss grad ytelsen. Ettersom demontering og
rengjering av innsiden av anlegg krever teknisk ekspertise, samt for
a sikre best mulig vedlikehold av anleggene, anbefaler vi at det
inngas en avtale om vedlikehold og inspeksjon utover vanlig
vedlikehold. Forhandlerne vare har tilgang til et fast lager med
ngdvendige komponenter slik at anleggene skal kunne vaere i drift
sa lenge som mulig. Kontakt forhandleren for mer informasjon.

Nar du ber forhandleren om hjelp, skal du alltid opplyse om
folgende:

= Fullstendig modellnavn pa anlegget.

= Produksjonsnummeret (star pa navneplaten til anlegget).

= Installeringsdatoen.

= Symptomene eller funksjonsfeilen, samt detaljer om feilen.

Installerings- og driftshandbok
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8 Feilsgking

A ADVARSEL

= Du ma IKKE selv endre, demontere, fierne, installere

pa nytt eller reparere anlegget ettersom feilaktig
demontering eller installering kan medfere elektrisk stot
eller brann. Kontakt forhandleren.

Pase at det ikke finnes apen ild dersom kjglemediet
skulle lekke ved et uhell. Selve kjglemediet er helt trygt,
det er ikke giftig og det er kun svakt antennelig, men
det danner giftig gass nar det ved et uhell lekker ut i et
rom der det finnes brennbar luft fra vifteovner,
gasskomfyrer osv. Kvalifisert servicepersonell skal alltid
bekrefte at delen der lekkasjen oppstod, er reparert
eller rettet pa for driften gjenopptas.

8

Feilsgking

Hvis noen av falgende funksjonsfeil skulle oppsta, felger du tiltakene
som beskrevet nedenfor og kontakter forhandleren.

A ADVARSEL

Stans all drift og sla AV stremmen hvis det skjer noe
uvanlig (brent lukt, osv.).

Hvis anlegget fortsetter & kjgre under slike forhold, kan
dette fore til at anlegget @delegges, eller at det oppstar
elektrisk stot eller brann. Kontakt forhandleren.

Funksjonsfeil Tiltak
Systemet fungerer, = Kontroller at luftinntak og luftutlgp ikke er
men gir utilstrekkelig blokkert bade pa innenders- og
kjgling eller utendgrsanleggene. Fjern eventuelle
oppvarming. hindringer, og kontroller at luften kan

Systemet MA repareres av kvalifisert servicepersonell.

Funksjonsfeil Tiltak

Hvis en sikkerhetsanordning, f.eks. en
sikring, en bryter eller en jordfeilbryter,
slar ut, eller hvis PA/AV-bryteren IKKE
fungerer skikkelig.

Sla AV
hovedstrgmtilfarselen.

Driftsbryteren fungerer IKKE bra.

Sla AV strgmtilferselen.

Hvis symbolet pa brukergrensesnittet
viser anleggsnummeret, driftslampen
blinker og funksjonsfeilkoden vises.

Gi beskjed til montgren
om funksjonsfeilkoden.

Hvis systemet IKKE fungerer som det skal, med unntak av de
tilfellene som er nevnt ovenfor, og ingen av de ovennevnte
funksjonsfeilene ser ut til & veere til stede, skal systemet undersgkes

stremme fritt.

= Kontroller at luftfilteret ikke er tett (se
"Vedlikehold" i handboken for
innendgrsanlegget).

= Kontroller temperaturinnstillingen.

= Kontroller innstillingen av
viftehastigheten pa brukergrensesnittet.

= Kontroller at vinduer og dgrer ikke er
apne. Lukk dgrer og vinduer for &
forhindre at vind blaser inn.

= Kontroller om det er for mange personer

til stede i rommet wunder Kkjgling.
Kontroller om varmekilden i rommet er
for stor.

= Kontroller om det kommer direkte sollys
inn i rommet. Bruk gardiner eller
persienner.

= Kontroller at retningen pa luftstremmen
er riktig.

Hvis det ikke er mulig & lgse problemet selv etter at du har kontrollert
alle punktene ovenfor, kontakter du montgren og oppgir symptomer,
fullstendig modellnavn pa anlegget (med produksjonsnummeret, hvis
mulig), og installeringsdatoen.

8.1 Feilkoder: Oversikt

Hvis det vises en funksjonsfeilkode pa displayet i brukergrensesnittet
pa innendgrsanlegget, kontakter du montgren og informerer om

funksjonsfeilkoden,

anleggstypen og serienummeret (du finner

denne informasjonen pa anleggets merkeplate).

Her er en oversikt over funksjonsfeilkoder du kan bruke som
referanse. Avhengig av nivaet pa funksjonsfeilkoden kan du
tilbakestille koden ved & trykke pa PA/AV-knappen. Be montgren om
rad hvis dette ikke gar.

etter falgende prosedyrer. Hovedkode Innhold
Funksjonsfeil Tiltak RO Ekstern verneanordning ble aktivert
a_ = i i Avi
Hvis det oppstar = Systemet vil utfere ulike handlinger. Du AD- i R,32 fgler.|et av |r1r(1:nd0rsanleggene har pavist en
kjglemedielekkasje ma IKKE SLA AV strammen. kjglemedielekkasje
(feilkode R/ H) + Gi  beskjed tl monteren  om ADICH  |Feil pa sikkerhetssystem (lekkasjepavisning)®
funksjonsfeilkoden. A EEPROM-feil (innenders)
Hvis systemet ikke = Kontroller at det ikke er svikt i A3 Funksjonsfeil i dreneringssystem (innendars)
fungerer i det hele tatt. stmmtllf@rselep. Vent til det er strgm i a5 Funksjonsfeil i viftemotor (innendars)
anlegget. Hvis strgmbruddet opptrer p— - — -
under drift, vil systemet automatisk starte R Funksjonfeil i svingeklaffmotor (innendears)
opp igjen straks strgmmen kommer A= Funksjonsfeil i ekspansjonsventil (innendars)
tilbake. AF Funksjonsfeil i drenering (innendgrsanlegg)
* Undersgk om en sikring har gatt eller en AH Funksjonsfeil i stavfilterkammer (innendgrs)
bryter er utlgst. Skift sikringen eller o - — —— —
tilbakestill bryteren dersom det er A Funksjonsfeil i kapasitetsinnstilling (innenders)
ngdvendig. H Funksjonsfeil i overfgring mellom hovedkretskort og
Hvis systemet kjgrer |= Kontroller at luftinntak og luftutlep ikke er underkretskort (innendars)
med kun viftedrift, men | blokkert bade pa innenders- og oH Funksjonsfeil i varmevekslertermistor (innenders;
anlegget stanser sa utendgrsanleggene. Fjern eventuelle vaeske)
snart det gar over il hindringer, og kontroller at luften kan s Funksjonsfeil i varmevekslertermistor (innenders;
oppvarming eller strgmme fritt. gass)
kjeling « Kontroll displayet 5
! ’ ontrolier om Ispiaye pa 9 Funksjonsfeil i termistor for innsugningsluft
brukergrensgsnittet .vi.ser pa (innenders)
Ztrzij:‘:tsshkgi:jngglll(iit. Sseor; 'nStfilllgtremgs'mZg CH Funksjonsfeil i termistor for utlgpsluft (innenders)
innendersanlegget. CE Funksjonsfeil i bevegelsesfaler eller fgler for
gulvtemperatur (innenders)
RXYSA4~6B7V/Y1B DAIKIN Installerings- og driftshandbok
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8 Feilsgking

Hovedkode Innhold Hovedkode Innhold
CH-0 ! |Funksjonsfeil i R32-fgler i et av innendgrsanleggene® LIF-56  |Feil pa reserve-PCB
CH-O2  |Utlept levetid for R32-faler i et av LIR-57 |Feil pa ekstern ventilasjonsinngang
innendgrsanleggene urc Duplisert sentralisert adresse
LH-05 6 maneder for utl@pt(l)evetid for R32-foler i et av LE Funksjonsfeil i kommunikasjonsenhet for sentralisert
innendersanleggene kontroll — innendgrsanlegg
CH- 0 Venter pa bekreftelse ozw) utskifting av R32-fgler fra et = Funksjonsfeil i automatisk adresse (manglende
av innendgrsanleggene samsvar)
[} Eunksjonsfeil i termistor for brukergrensesnitt LI Funksjonsfeil i automatisk adresse (manglende
(innendgrs) samsvar)
£ Funksjonsfeil i kretskort (utenders) @ Feilkoden vises bare i brukergrensesnittet pa innendgrsanlegget
E3 Heytrykksbryter ble aktivert der feilen oppstar.
EH Funksjonsfeil i lavt trykk (utendgrs)
£S5 Registrering av kompressorlas (utenders) 8.2 Symptomer som IKKE er
£7 Funksjonsfeil i viftemotor (utenders) funksjonsfeil pé systemet
£q Funksjonsfeil i elektronisk ekspansjonsventil
(utendgrs) Folgende symptomer er IKKE funksjonsfeil pa systemet:
F3 Funksjonsfeil i utlgpstemperatur (utenders)
- 8.21 Symptom: Systemet kjorer ikke
- Unormal innsugningstemperatur (utendgrs) ymp y ]
f=f = For mye kjglemedium registrert = Luftkondisjoneringsanlegget starter ikke umiddelbart etter at du
e Funksionsfeil | havirvkksbrvter har trykket p& PA/AV-knappen pé& brukergrensesnittet. Dersom
= Unks) e g‘y y y driftslampen lyser, er systemet i normal driftstilstand. For & hindre
H Problemer med viftemotor (utendgrs) overbelastning pa kompressormotoren vil
HO Funksjonsfeil i faler for omgivelsestemperatur luftkondisjoneringsanlegget forst starte 5 minutter etter at det er
(utendgrs) slatt PA igjen dersom det ble slatt AV like fer. Den samme
T - P tidsforsinkelsen ved start vil forekomme nar driftsmodusvelgeren
i Funksjonsfeil i trykkfaler
= - — ble brukt.
-t Funksjonsfeil i stromfoler = Hvis "Under sentralisert styring" vises i brukergrensesnittet, vil
-3 Funksjonsfeil i fgler for utlgpstemperatur (utenders) symbolet blinke i noen sekunder hvis du trykker pa driftsknappen.
5 Funksjonsfeil i fgler for innsugningstemperatur Det blinkende symbolet indikerer at brukergrensesnittet ikke kan
(utendgrs) brukes.
5 Funksjonsfeil i fgler for avisingstemperatur (utenders) = Systemet starter ikke umiddelbart etter at stremtilfarselen er slatt
- - - pa. Vent i ett minutt til mikroprosessoren er driftsklar.
i Funksjonsfeil i faler for veesketemperatur (etter
underkjgling av HE) (utenders) - . .
- , — 8.2.2 Symptom: Kjoling/oppvarming kan ikke
e Funksjonsfeil i faler for gasstemperatur (etter kobles om
underkjgling av HE) (utenders)
A Funksjonsfeil i haytrykksfaler (STNPH) = Nar displayet viser (omkobling under sentralisert styring),
ar Funksjonsfeil i lavtrykksfaler (STNPL) indikeres det at dette er et slave-brukergrensesnitt.
I Unormal tilstand for kretskort til INV = Nar fiernkontrollbryteren for omkobling mellom kjgling/oppvarming
Ly Unormal ribbetemperatur er installert og displayet viser (omkobling under sentralisert
= — styring), skyldes dette at omkobling mellom kjgling/oppvarming
L Feil pa kretskort for vekselretter styres av fiernkontrollbryteren for omkobling. Sper forhandleren
LE Overstrgm registrert for kompressor om hvor fiernkontrollbryteren er installert.
Le Kompressorlas (oppstart)
Lo Overfaringsproblem eller frakobling for avstengt PCB 8.2.3 Symptom: V_'fted"ft er ml_‘"g’ men kjoling
P Usymmetrisk spenning i stremtilfgrsel for INV 0g oppvarming fungerer ikke
= Funksjonsfeil i ribbetermistor Umiddelbart etter at stremmen slas pa. Mikroprosessoren er snart
) Funksjonsfeil i kapasitetsinnstilling (utenders) !(Iar il dnft og foretar en kommumkasppskontrqll med
- - — - - innendgrsanlegget(-ene). Vent i maksimalt 12 minutter til denne
Ui Unormalt fall i lavt trykk, feil i ekspansjonsventil prosessen er fullfart.
= Lite spenning i stream for INV
U3 Provekjgring av systemet er enna ikke utfert 8.24 Symptom: Viftehastigheten samsvarer
L Feil i ledningsopplegget for innendgrs/utendars ikke med innstillingen
L5 Unormalt brukergrensesnitt — innendors Viftehastigheten ~endres ikke selv om du trykker pa
kommunikasjon justeringsknappen for viftehastighet. Nar romtemperaturen kommer
ug Unormal grensesnittkommunikasjon for main-sub opp i innstit temperatur under oppvarming, stanser
] Manglende samsvar for system. Feil type utgnc!grsanlegge?, og |nnend¢rs?nlegget gar oyer til V|fotehast|gheten.
. g ; - hvisking. Dette hindrer at det blases kald luft direkte pa personene i
innendgrsanlegg er kombinert. Funksjonsfeil i . . )
innendarsanlegg rommet. Viftehastigheten endres ikke selv. om et annet
: innendegrsanlegg kjgrer i drift med oppvarming nar knappen trykkes.
LA Funksjonsfeil i tilkobling av innendarsanlegg eller
manglende typesamsvar
LIA-55 |Systemlas
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9 Ny plassering

8.2.5 Symptom: Vifteretningen samsvarer ikke
med innstillingen

Vifteretningen samsvarer ikke med symbolet pa brukergrensesnittet.
Vifteretningen svinger ikke. Dette skyldes at anlegget styres av
mikroprosessoren.

8.2.6 Symptom: Det kommer hvit take ut av et
anlegg (innendgrsanlegg)

= Ved hgy luftfuktighet under Kkjoling. Dersom innsiden av et
innendgrsanlegg er ekstremt forurenset, vil temperaturfordelingen
inne i rommet bli ujevn. Det er ngdvendig & rengjere innsiden av
innendgrsanlegget. Sper forhandleren om ytterligere detaljer om
rengjering av anlegget. Slik rengjering skal foretas av kvalifisert
servicepersonell.

= Umiddelbart etter at kjoglingen stanser og dersom
romtemperaturen og luftfuktigheten er lav. Dette skyldes at varm
kjolemediegass streammer tilbake i innendgrsanlegget slik at det
dannes damp.

8.2.7 Symptom: Det kommer hvit take ut av et
anlegg (innendgrsanlegg,
utendoersanlegg)

Nar systemet kobles om til oppvarming etter avising. Fuktighet som
er dannet under avising, gar over til damp og stremmer ut.

8.2.8 Symptom: Brukergrensesnittet viser "U4"
eller "U5" og stanser, men starter igjen
etter noen fa minutter

Dette skyldes at brukergrensesnittet fanger opp stey fra andre
elektriske apparater enn luftkondisjoneringsanlegget. Stgyen hindrer
kommunikasjon mellom anleggene slik at de stanser. Driften startes
igien automatisk nar stgyen opphgrer. Tilbakestilling av
stremtilfgrselen kan bidra til & rette denne feilen.

8.2.9 Symptom: Stoy fra
luftkondisjoneringsanlegg
(innendgrsanlegg)

= Det hgres en "ziin"-lyd umiddelbart etter at stremtilfarselen er slatt
pa. Den elektroniske ekspansjonsventiien inne i et
innendgrsanlegg begynner & fungere og avgir denne lyden.
Lydstyrken vil avta etter ca. ett minutt.

= En kontinuerlig, lav "sja"-lyd hgres nar systemet er i kjslemodus
eller nar det stanser. Denne lyden hgres nar dreneringspumpen
(tilleggsutstyr) gar.

= Det hgres en skrikende "pisji-pisji"-lyd nar systemet stanser etter
oppvarming. Ekspansjon og sammentrekning av plastdeler
forarsaket av temperaturendring forarsaker denne lyden.

= En lav ‘"sah-tsjoro-tsjoro"-lyd hgres nar innendgrsanlegget
stanses. Denne lyden hgres nar et annet innendersanlegg kjorer.
Det opprettholdes en liten strem av kjglemedium i anlegget for a
hindre at olje og kjglemedium blir veerende i systemet.

8.210 Symptom: Stoy fra
luftkondisjoneringsanlegg
(innendgrsanlegg, utendersanlegg)

= Det hgres en kontinuerlig, lavt hvesende lyd nar systemet er i
kjeling eller avising. Denne lyden skyldes gass fra kjglemediet
som stremmer gjennom bade innendgrs- og utendgrsanleggene.

= Det hares en hvesende lyd ved start eller umiddelbart etter stans
eller avising. Denne lyden skyldes at strammen med kjglemedium
stanser eller endres.

8.2.11 Symptom: Stoy fra
luftkondisjoneringsanlegg
(utendgrsanlegg)

Nar tonen i driftsstoyen endres. Denne lyden skyldes endring i
frekvens.

8.212 Symptom: Det kommer ut stov fra
anlegget

Nar anlegget brukes for fgrste gang pa en lang stund. Dette skyldes
at det er kommet stov inn i anlegget.

8.213 Symptom: Anleggene kan avgi lukt

Anlegget kan absorbere lukt fra rom, mgbler, sigaretter osv., og avgi
denne lukten senere.

8.2.14 Symptom: Viften pa utendgrsanlegget
roterer ikke

Under drift vil viftehastigheten reguleres for & optimalisere driften.

8.2.15 Symptom: Kompressoren i
utendgrsanlegget stanser ikke etter en
kort oppvarmingsperiode

Dette er for & hindre at det blir liggende kjglemedium i
kompressoren. Anlegget vil stanse etter 5 til 10 minutter.

8.2.16 Symptom: Innsiden pa utendersanlegget
er varm selv etter at anlegget har stanset

Dette skyldes at veivhusvarmeren varmer opp kompressoren slik at
kompressoren kan fa en myk start.

8.2.17 Symptom: Innendgrsanlegget avgir
varmluft selv etter at det er stanset

Flere forskjellige innendersanlegg kjgres pa det samme systemet.
Nar et annet anlegg kjgres, vil noe kjglemedium fremdeles stramme
gjennom anlegget.

9 Ny plassering

Kontakt forhandleren for a fijerne og installere hele anlegget pa nytt.
Flytting av anlegg krever teknisk ekspertise.

10 Kasting

Dette anlegget benytter hydrofluorkarbon. Kontakt forhandleren nar
dette anlegget skal kastes. Det er lovpalagt & samle opp, frakte og
kaste kjolemediet i henhold til bestemmelsene om oppsamling og
tilintetgjering av hydrofluorkarbon.

@ MERKNAD

Systemet ma IKKE demonteres pa egen hand: Systemet
ma demonteres og kjglemiddelet, oljen og eventuelle
andre deler MA tas hand om i henhold til gjeldende
lovgivning. Anleggene MA handteres ved et spesialanlegg
for gjenbruk, resirkulering og gjenvinning.
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11 Om esken

For montgren

11 Om esken

Veer oppmerksom pa det fglgende:

» Ved levering MA det undersgkes om anlegget er skadet og
komplett. Eventuelle skader eller manglende deler MA rapporteres
umiddelbart til transportgrens klagebehandler.

= Bring det innpakkede anlegget sa& nzer opptil installeringsstedet
som mulig for & unnga at det oppstar skader under transporten.

= Klargjer pa forhand den veien du vil anlegget skal fgres inn til
installeringsstedet.

1.1 Utendoarsenhet

11.1.1

Slik pakker du opp utendgrsenheten

11.1.2 Slik handterer du utendgrsenheten

A FORSIKTIG

IKKE bergr Iuftinntaket eller aluminiumsribbene pa
anlegget, fordi det kan forarsake personskade.

Gaffeltruck. Du kan ogsa bruke gaffeltruck sa lenge anlegget star
pa pallen.

Beer enheten sakte som vist:

11.1.3 Fjerne tilbehgr fra utendgrsanlegget

1 Ta av servicedekselet. Se
utendgrsanlegget" [» 23].

"13.2.1 Slik apner du

a b c
1% 1x [1x
’///‘ ’///‘ A <«
d e f
1% 1% 1%
g h i
1x 1% 1x

Generelle sikkerhetshensyn
Installeringshandbok for utendgrsanlegg
Etiketten Forholdsregler

Etikett for fluoriserte drivhusgasser
Etikett for tilleggsfylling av kjglemedium
Samsvarserklaering

Veeskergrledning — bend
Veeskergrledning — kort
Veeskergrledning — lang
Gassrgrledning — bend

Gassrerledning

N = TQ 5y Q20T QO

12 Spesielle krav for R32-anlegg

12.1  Krav til installeringsomradet

ADVARSEL

Hvis utstyret inneholder kjglemediet R32, ma gulvarealet i
rommet der utstyret star, vaere pa minst 98,3 m2.

Installerings- og driftshandbok
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12 Spesielle krav for R32-anlegg

@ MERKNAD

* Rorsystemet skal monteres pa forsvarlig mate og
beskyttes mot fysiske skader.

= Rarinstallasjonen skal holdes til et minimum.

12.2 Krav til systemoppsett

VRV 5-S bruker kjglemediet R32, som er klassifisert som A2L og er
svakt antennelig.

For & overholde kravene for kjglemediesystemer med okt tetthet i
henhold til IEC 60335-2-40, er dette systemet utstyrt med
avstengingsventiler i utendgrsanlegget og en alarm i fiernkontrollen.
Dersom kravene i denne handboken felges, er det ikke behov for
ytterligere sikkerhetstiltak.

En rekke ulike kombinasjoner med pafylling og gulvareal er tillatt,
takket veere mottiltakene som er implementert i anlegget som
standard.

Folg installasjonskravene nedenfor for & sikre at hele systemet
samsvarer med lovgivningen.

Installere utendgrsanlegg

Utendersanlegget ma installeres utendgrs. Ved innenders
installering av utendgrsanlegget kan det veere ngdvendig med
ytterligere tiltak for & oppfylle kravene til gjeldende lovgivning.

Det finnes en kontakt for ekstern utgang pa utendgrsanlegget.
Denne SVS-utgangen kan brukes nar det trengs ytterligere mottiltak.
SVS-utgangen er en kontakt pa X2M-kontakten som lukkes hvis det
pavises lekkasje eller ved feil pa eller frakobling av R32-fgleren
(plassert i innendgrsanlegget).

Du finner mer informasjon om SVS-utgangen under "16.4 Koble til
de eksterne utgangene" [» 34].

Installering av innendgrsanlegg

0 MERKNAD

Hvis ett eller flere rom er tilkoblet anlegget via et
kanalsystem, ma det sikres at luftinntak OG luftutlep er
tilkoblet direkte til samme rom via kanalen. IKKE bruk
tomrom som himling som kanal for luftinntaket eller
luftutlgpet.

For installering av innendgrsanlegget kan du se i installerings- og
driftshandboken som fglger med innendgrsanlegget. Se i den nyeste
versjonen av boken med tekniske data for dette anlegget for a se
hvilke innendgrsanlegg som er kompatible.

Den totale mengden kjglemedium i systemet skal veere mindre enn
eller tilsvarende maksimal tillatt total mengde kjglemedium.
Maksimal tillatt total mengde kjglemedium avhenger av stgrrelsen pa
rommene som skal dekkes av systemet, og rommene i den nederste
underetasjen.

Se "12.3 Fastsette grenseverdien for pafylling" [ 19] for a
kontrollere om systemet oppfyller kravene for begrensninger for
pafylling.

Det kan monteres et ekstra kretskort for utgang for
innendgrsanlegget for a sikre utgang for eksternt utstyr. Kretskortet
for ekstra utgang vil bli utlgst ved pavist lekkasje, feil p& R32-faleren
eller nar feleren frakobles. Du finner ngyaktig modellnavn pa listen
over tilleggsutstyr for innendgrsanlegget. Du finner mer informasjon i
veiledningen til kretskortet for ekstra utgang.

Krav til reropplegg

Reropplegg ma installeres i henhold til anvisningene i
"14 Installering av rgropplegg" [0 24]. Det kan bare brukes
mekaniske skjgter (f.eks. slagloddede + koniske tilkoblinger) som er
kompatible med den nyeste versjonen av ISO14903.

For rgr som er installert i oppholdsrom er det viktig at rgrene
beskyttes mot utilsiktet skade. Rerene bgr kontrolleres i henhold til
fremgangsmaten i "14.4 Kontrollere kjglergrene" [» 29].

Krav for fjernkontroll

g — b .. b .i.-b
QD ic -1 ic i i c -1
d@ | dE | d@ | |
@ Ll e @ |
! ho: ho! ho
a Utendgrsanlegg med varmepumpe
b Kjglemediergr
¢ VRV-innendgrsanlegg med direkte ekspansjon (DX)
d Fjernkontroll i normal modus
e Fjernkontroll i modus med kun alarm
f Fjernkontroll i kontrollearmodus (obligatorisk i visse

tilfeller)
Sentralisert fiernkontroll (tilleggsutstyr)
Ekstra kretskort (tilleggsutstyr)

SQ

For installering av fjernkontrollen kan du se i installerings- og
driftshandboken ~ som  felger ~med fjernkontrollen.  Hvert
innendgrsanlegg ma tilkobles via en fiernkontroll som er kompatibel
med R32-sikkerhetssystemet (f.eks. BRC1H52/82* eller nyere type).
Slike fiernkontroller har innebygde sikkerhetsanordninger som
varsler brukeren visuelt og med lydsignal ved lekkasje.

Det er pabudt a fglge kravene ved installering av fiernkontrollen.

1 Det kan kun brukes en fjernkontroll som er kompatibel med
sikkerhetssystemet. Se pa arket med tekniske data for & se om
fiernkontrollen er kompatibel (f.eks. BRC1H52/82*).

2 Hvert innendgrsanlegg ma kobles til en separat fiernkontroll.
Hvis innendgrsanleggene betjenes under gruppestyring, kan
det brukes kun én fjernkontroll per rom.

3 Fjernkontrollen som plasseres i rommet som dekkes av
innendgrsanlegget, ma veere i 'fullstendig funksjonell' modus
eller modus med 'kun alarm'. Hvis innendgrsanlegget dekker et
annet rom enn der det er installert, kreves det en fjernkontroll
bade i rommet der det er installert og i rommet som dekkes (kan
tilpasses, se eksempler nedenfor). Du finner detaljer om de
ulike modusene for fijernkontroll og hvordan du angir dem, i
merknaden under eller du kan se i installerings- og
driftshandboken for fijernkontrollen.

4 | bygninger der det tilbys overnatting (f.eks. hoteller), der
personer har begrenset bevegelighet (f.eks. sykehus), der et
ukontrollerbart antall personer er til stede eller der folk ikke
kjenner til sikkerhetstiltakene, er det pabudt & installere én av
fglgende anordninger pa et sted med 24-timers overvaking:

= en fiernkontroll med kontrollgrfunksjon

= eller en sentralisert fijernkontroll. Det kan f.eks. veere iTM
med ekstern alarm via WAGO-modulen, iTM med innebygd
alarm, ...

Merknad: Fjernkontrollene med innebygd alarm varsler bade synlig
og med lydsignal. BRC1H52/82*-fiernkontrollene kan for eksempel
avgi en alarm pa 65 dB (lydtrykk, malt pa 1 m avstand fra alarmen).
Det finnes lyddata pa arket med tekniske data for fijernkontrollen.
Alarmen skal alltid veere 15 dB hoyere enn bakgrunnssteyen i
rommet.

| felgende situasjoner MA det installeres en lokalt anskaffet ekstern
alarm med en lydeffekt som er 15 dB hgyere enn bakgrunnsstgyen i
rommet:

= Lydeffekten fra fiernkontrollen er ikke kraftig nok til & garantere en
forskjell pa 15 dB. Alarmen kan kobles til SVS-utgangskanalen pa
utendgrsanlegget eller til kretskortet for ekstra utgang pa
innendgrsanlegget i det aktuelle rommet. Utendgrsanleggets SVS
vil utleses ved R32-lekkasjer som pavises i hele systemet. Pa
innendgrsanlegg vil den ekstra utgangen bare utlgses nar det er
anleggets egen R32-fgler som paviser lekkasjen. Du finner mer
informasjon om SVS-utgangssignalet under "16.3 Koble til det
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12 Spesielle krav for R32-anlegg

elektriske ledningsopplegget til utendgrsenheten" [p 33]. Du
finner mer informasjon om kretskortet for ekstra utgang for
innendgrsanlegget i referanseguiden for montgrer og brukere for
innendgrsanlegget.

= Det brukes en sentralisert fiernkontroll uten innebygd alarm, eller
lydeffekten fra den sentraliserte fjernkontrollen med innebygd
alarm er ikke kraftig nok til & garantere en forskjell pa 15 dB. Du
finner korrekt fremgangsmate for & installere den eksterne
alarmen i installeringshandboken for den sentraliserte
fiernkontrollen.

Merknad: Avhengig av konfigurasjonen kan fjernkontrollen betjenes
i tre ulike moduser. Hver modus inneholder ulike funksjoner for
fiernkontrollen. Du finner mer informasjon om hvordan du stiller inn
driftsmodus pa fjernkontrollen og dens funksjon i referanseguiden for
montgrer og brukere for fiernkontrollen.

Modus
Fungerer korrekt

Funksjon

Fjernkontrollen er na fullstendig funksjonell.
All normal funksjon er tilgjengelig.
Fjernkontrollen kan veaere master eller
slave.

Modus Funksjon

Kun alarm Fjernkontrollen fungerer bare som alarm for
lekkasjepavisning (for et enkelt
innendgrsanlegg). Ingen funksjoner er
tilgjengelige. Fjernkontrollen skal alltid
plasseres pa samme rom som
innendarsanlegget. Fjernkontrollen kan
vaere master eller slave.

Kontrollgr Fjernkontrollen fungerer bare som alarm for

lekkasjepavisning (for hele systemet, dvs.
flere innendgrsanlegg og deres tilhgrende
fiernkontroller). Ingen andre funksjoner er
tilgjengelige. Fjernkontrollen skal plasseres
pa et overvaket sted. Fjernkontrollen kan
bare vaere slave.

Merknad: Nar du skal legge til en
fiernkontroll med kontrollgrfunksjon i
systemet, skal det angis en lokal innstilling pa
bade fiernkontrollen og utendgrsanlegget.

Merknad: Feilaktig bruk av fijernkontroller kan fare til at det vises
feilkoder, at systemet ikke fungerer eller at systemet ikke samsvarer
med gjeldende lovgivning.

Merknad: Noen sentraliserte fijernkontroller kan ogsa brukes som
fiernkontroll med kontrollgrfunksjon. Du finner flere detaljer om
installeringen i installeringshandboken for de sentraliserte
fijernkontrollene.

Eksempler
IKKE OK OK Hendelse
1 Fjernkontroll er ikke kompatibel med R32-
| sikkerhetssystem
a b a biL
X ¢ v d@
2 Innendgrsanlegg uten fiernkontroll er ikke tillatt
I I I I I I
a b[ [ o[ [ b[ ] a bl e[ [ b[ ]
X @e v B e e
3 Ved bruk av en fiernkontroll som er kompatibel
| med R32-sikkerhetssystemet, skal den veere
master og vaere plassert i samme rom som
a b[ | a b«i]— innendersanlegget.
X 9 v
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12 Spesielle krav for R32-anlegg

IKKE OK OK

Hendelse

Hvis et innendgrsanlegg med kanaler dekker et

annet rom enn der det er installert, MA bade
tilfersels- og returluften ledes i kanal direkte til

i dette rommet.
Forskriftene for romareal og fiernkontroll MA

overholdes kun i rommet som dekkes nar et gitt

rom dekkes av kun ett innendgrsanlegg med

kanaler som er installert i et annet rom.
| alle andre tilfeller ma bade rommet der

IERE .

anlegget med kanaler er installert og rommene
som dekkes overholde forskriftene for romareal
og fjernkontroll.

A: Ingen begrensninger for romareal gjelder.

Ingen fijernkontroll kreves.

B: Begrensninger for romareal gjelder, og

installering av fjernkontroll kreves.

Ved bruk av to fijernkontroller som er kompatible

______ L@ d Bd

med R32-sikkerhetssystemet, skal minst én
fiernkontroll vaere plassert i samme rom som
innendgrsanlegget.

Gruppestyring er tillatt for maksimalt

5 innendgrsanlegg som er tilkoblet ulike porter

eller tilkoblet samme port. Minst én fjernkontroll

som er kompatibel med R32-sikkerhetssystemet
skal veere plassert i rommet med

X il

d innendgrsanleggene.

7 o,

|
a b[ 1]l 1 f

@d| igd I_l?
Be I I—I

| spesielle tilfeller er det pabudt & installere en
fiernkontroll pa et overvaket sted.

| rom: master-fiernkontroll i fullstendig
funksjonell modus ELLER modus med kun
alarm.

| overvaket rom: fiernkontroll med
kontrollgrfunksjon.

Utendgrsanlegg

Innendgrsanlegg

¢ Fjernkontroll er IKKE kompatibel med R32-
sikkerhetssystem

T o

12.3 Fastsette grenseverdien for
pafylling

Trinn 1 — Nar du skal fastsette grenseverdien for totalt pafylt
kiglemedium i systemet, ma du finne arealet:

= til rommene der innendgrsanlegget er installert.

= OG til rommene som dekkes av et innendgrsanlegg med kanaler
som er installert i et annet rom.

Rommets areal kan fastsettes ved & beregne veggene, dgrene og
skillene ned mot gulvet og regne ut det avlukkede arealet. Arealet til
det minste rommet som skal dekkes av systemet, brukes i neste
trinn til & fastsette maksimal tillatt total mengde kjglmedium i
systemet.

Rom som kun er forbundet med himlinger, kanaler eller liknende
overganger, skal ikke regnes som egne rom.

d Fjernkontroll som er kompatibel med R32-
sikkerhetssystem

e Fjernkontroll i kontrollarmodus

f Overvaket rom

g Kanaler (tilfersels- og returluft)

Hvis skillet mellom to rom i samme etasje oppfyller visse krav, sa
skal rommene regnes som ett rom og arealene til rommene skal
legges sammen. Pa den maten kan du gke A,,,-verdien, som brukes
til & beregne maksimal tillatt pafylling.

Ett av de to kravene nedenfor ma veaere oppfylt for & kunne legge

sammen romarealer:

= Rom i samme etasje som er forbundet med en permanent apning
som forlenger gulvet og det er beregnet at folk kan ga gjennom,
kan regnes som ett rom.

= Rom i samme etasje forbundet med apninger som oppfyller
kravene nedenfor, kan regnes som ett rom. Apningen ma besta av
to deler som sikrer luftsirkulasjon.

RXYSA4~6B7V/Y1B
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12 Spesielle krav for R32-anlegg

>20mm

500 mm

1

Anvmin ””” SE0%A =20mm

nvmin

A,.mn Minimalt naturlig ventilasjonsomrade

For den nederste apningen:
= Dette er ikke en apning til utsiden
= Apningen kan ikke vaere lukket
= Apningen mé veere 20,012 m? (A,,mn)
= Arealet til apninger over 300 mm fra gulvet teller ikke nar vi
fastsetter A, min
= Minst 50% av A, er mindre enn 200 mm over gulvet
= Bunnen pa den nederste apningen er <100 mm fra gulvet
= Hgyden pa apningen er 220 mm

For den gverste apningen:
= Dette er ikke en apning til utsiden
= Apningen kan ikke vaere lukket
= Apningen ma vaere 20,006 m? (50% of A ,min)
= Bunnen pa den gverste apningen ma veere 21500 mm over
gulvet
= Hgyden pa apningen er 220 mm

Merknad: Kravet for den gverste apningen kan oppfylles med
himlinger, ventilasjonskanaler eller liknende anordninger som sikrer
en luftstrambane mellom rommene som er forbundet.

Trinn 2 — Bruk grafen eller tabellen (se "figur 4" [» 3] i starten av
denne handboken) til & fastsette grenseverdien for totalt pafylt
kjglemedium i systemet for hvert innendgrsanlegg OG for hvert rom
som dekkes av et innendgrsanlegg med kanaler.

— Tegnforklaring for "figur 4" [» 3]:

A Areal til rommet som dekkes
m  Grenseverdi for totalt pafylt kjslemedium i systemet
(a) All other floors
(= Alle andre etasjer)
(b) Lowest underground floor
(= Nederste underetasje)
(c) Effective installation height
(= Effektiv installeringsheyde)

Finn verdien for bade den nederste underetasjen OG de andre
etasjene.

Grenseverdien for den totale mengden kjglemedium som er pafylt

avhenger av den effektive installeringshgyden, malt mellom:

= undersiden av innendgrsanlegget og det laveste punktet pa
gulvet, i tilfelle innendgrsanlegget er installert i samme rom.

= undersiden av kanalapningen og det laveste punktet pa gulvet, for
rom som dekkes av et innendgrsanlegg med kanaler som er
installert i et annet rom.

Merknad: Hvis installeringshgyden ikke vises, velger du neermeste
lavere hgydeverdi i tabellen. Hvis f.eks. installeringshgyden er
2,7 m, velger du verdien som tilsvarer hgyden 2,5 m i tabellen.

Du finner en mer detaljert tabell i boken over tekniske data.

@ MERKNAD

Innendgrsanleggene og undersiden av kanalapningene
kan ikke installeres lavere enn 1,8 m fra det laveste
punktet pa gulvet, unntatt gulvmonterte innendgrsanlegg
(f.eks. FXNA).

oo .1 0o
oo .1 oo

ALLE ANDRE ETASJER

Velg kurve 'a' som samsvarer med den effektive installeringshayden

oo |°F

NEDERSTE UNDERETASJE

Velg kurve 'b' som samsvarer med den effektive installeringshgyden

Merknad: Pafyllingsverdien skal avrundes nedover.

Trinn 3 — Fastsett den totale mengden med kjglemedium i systemet:

|[l_J_I| Contains fluorinated greenhouse gases

Il32 o ke

(2]
9 90:0- k
'ﬂ,ﬁl%},kg=qmieq

‘Total pafylling = fabrikkpafylling @+ ekstra pafylling ®= 3,4 kg + R®

@ R-verdien (ekstra kjslemedium som skal fylles pa) beregnes i
"15.2 Fastsette mengden ekstra kjglemedium" P 30].

Trinn 4 — Den totale mengden kjglemedium som er pafylt i systemet
MA vare mindre enn den laveste verdien for grenseverdi for
pafylling av kjglemedium for hvert rom der et innendgrsanlegg er
installert eller som dekkes av et innendgrsanlegg med kanaler som
er installert i et annet rom. Hvis IKKE ma du endre installeringen (se
alternativer nedenfor) og gjenta alle trinnene ovenfor.

1. @k arealet til rommet som begrenser den totale pafyllingen.

ELLER

2. Reduser rgrlengden ved & endre systemoppsettet.

ELLER

3. Dk installeringshayden for anlegget eller kanalen.

ELLER

4. Legag til ytterligere mottiltak som beskrevet i gjeldende

lovgivning.

SVS-utgang eller et kretskort for ekstra utgang for
innendarsanlegget kan brukes til & tilkoble og aktivere andre
mottiltak (f.eks. mekanisk ventilasjon). Se "16.4 Koble til de
eksterne utgangene" [» 34] hvis du vil ha mer informasjon.

ELLER

5. Tilpass systemet med mer detaljerte beregninger i VRV
Xpress.
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12 Spesielle krav for R32-anlegg

@ MERKNAD Rom
Den totale mengden kjglemedium som er pafylt i systemet A B
MA alltid  veere lavere enn gntall tilkoblede Andre etasjer ° °
innendarsanlegg x 15,96 [kg], med maksimalt 63,84 kg. - —
. Grenseverdi for pafylling [kg] — 16,5
Eksempel: | et system med ett innendersanlegg er - ——
maksimal mengde pafylt kjglemedium: 1 x 1596 = Grenseverdi for pafylling i system [kg] 16,5
15,96 kg. Pafylling i system [kg] 14,0
Eksempel 1: Vurdering v
Rom
A B C D bL———1 |
Areal [m?] 20 | 30 | 50 | 50 a 7ot
Installeringshgyde [m] 35122 |18 | 25 A B
Nederste underetasje — — ° °
. a Utendgrsanlegg
Andre etasjer ° ° _ — b Innendgrsanlegg
Grenseverdi for pafylling [kg] 15,7 | 15,1 | 16,9 | 19,2 A/B Rom A/B
Grenseverdi for pafylling i system [kg] 15,1 Eksempel 4:
Pafylling i system [kg] 16,0 Rom
Vurdering A B
b Areal [m?] 8 20
Installeringshayde [m] 2,5 2,5
A Nederste underetasje — —
- 1b Andre etasjer ° °
a B Grenseverdi for pafylling [kg] 6,0 12,7
o [5b Grenseverdi for pafylling i system [kg] 6,0
c D Pafylling i system [kg] 12,0
Vurdering X
a Utendgrsanlegg
b Innendgrsanlegg b
A/B/IC/ID Rom A/B/C/D b
. a ]
Eksempel 2: Vb
Rom
AlB|]c]|oD A B
Areal [m?] 10 20 10 20 a Utendersanlegg
; b Innendgrsanlegg
Installeringshgyde [m] 3,0 2,2 3,0 2,2 AB  Rom A/B
Nederste underetasje — — ° °
Andre etasjer ° ° — —
Grenseverdi for pafylling [kg] 90 | 11,8 | 54 | 6,8
Grenseverdi for pafylling i system [kg] 54
Pafylling i system [kg] 5,0
Vurdering v
—_ b
A
b
a B
— b __1b
C D
a Utendgrsanlegg
b Innendgrsanlegg
A/B/IC/ID Rom A/B/C/D
Eksempel 3:
Rom
A B
Areal [m?] 20 30
Installeringshgyde [m] 2,5 2,5
Nederste underetasje — —
RXYSA4~6B7V/Y1B DAIKIN Installerings- og driftshandbok
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13 Installere anlegget

Stremningsdiagram

Kontroller om romstgrrelsene
oppfyller kravene

Y

Finn romarealene for alle
rommene med installert
innendgrsanlegg eller som
dekkes av et innendgrsanlegg
med kanaler fra et annet rom.
Se trinn 1 i teksten over.

A L

Finn grenseverdien for total
pafylling pa grafene for nedre
underetasje og andre etasjer.
Se trinn 2 i teksten over.

Grenseverdi for
total pafylling [kg]

Fastsett total mengden med
kjglemedium i systemet. Se
trinn 3 i teksten over.

Total pafyllings-

mengde [kg] Endre installasjonen:
1. @k romarealet.
ELLER
2. Reduser rgrlengden ved & endre
oppsettet.
ELLER
3. @k installeringsheyden for anlegget eller
hayden for kanalen.
ELLER
4. Legg til ytterligere mottiltak som beskrevet
i gjeldende lovgivning.
ELLER
5. Tilpass systemet med mer detaljerte
beregninger i VRV Xpress.

Se trinn 4 i teksten over.

Total mengde pafylt
<
Grenseverdi for
total pafylling?

Start pa installasjonen

13 Installere anlegget

A ADVARSEL

Installeringen MA samsvare med kravene som gjelder for
dette R32-utstyret. Se "2.1 Instruksjoner for utstyr som
bruker kjglemedium R32" [» 7] hvis du vil ha mer
informasjon.

13.1 Klargjore installeringsstedet

A ADVARSEL

Anlegget skal plasseres i et rom uten fungerende
antenningskilder (for eksempel apen flamme eller
gassapparat eller elektrisk varmeapparat i drift).

13.1.1  Krav til installeringssted for
utendgrsanlegget

Folg retningslinjene for avstand. Se kapitlet "Tekniske data", og
tallene pa innsiden av frontdekselet.

. INFORMASJON
Nivaet pa lydtrykk er lavere enn 70 dBA.

A FORSIKTIG

Anlegget skal IKKE veere allment tilgjengelig. Installer
anlegget pa et trygt sted uten fri tilgang.

Dette anlegget egner seg for installering i kommersielle og
lett industrielle omrader.

= Kontroller at omradet er godt ventilert. Ventilasjonslukene ma
IKKE blokkeres.

Utendgrsanlegget er kun konstruert for installering utendgrs og for
felgende omgivelsestemperaturer:

Oppvarming -20~21°C DB
—20~15,5°C WB
Kjeling -5~46°C DB

Merknad: Ved innenders installering av utendersanlegget ma
gjeldende lovgivning kontrolleres.

13.1.2 Tilleggskrav til installeringssted for
utendorsanlegget pa steder der det er
kaldt

Beskytt utendersenheten mot direkte snofall, og serg for at
utendgrsenheten ALDRI tilsngs.

Sngpresenning eller -overbygg
Sokkel (minimum hgyde=150 mm)
Radende vindretning

Luftutlep

0T

Det kan samle seg sng som fryser til mellom varmeveksleren og
huset til anlegget. Dette kan redusere driftseffekten. Du kan se
hvordan du kan forhindre dette (etter at anlegget er montert) under
"13.3.3 Tilrettelegge drenering" [» 23].
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13 Installere anlegget

13.2 Apne og lukke anlegget

13.2.1  Slik apner du utendgrsanlegget

A FARE: FARE FOR D@DELIG ELEKTROSJOKK

FARE: FARE FOR FORBRENNING/SKALDING

13.2.2 Slik lukker du utendersenheten

@ MERKNAD

Nar du lukker dekselet pa utendersenheten, ma du serge
for at tiltrekkingsmomentet IKKE overskrider 4,1 Nem.

¢

/&/K///

//
==

i Pl
] J]
N 9
%7 %/

S

LR
\

13.3 Montere utendorsanlegget

13.3.1

Klargjer 4 sett med forankringsbolter, muttere og skiver (kjopes
lokalt) som vist nedenfor:

Klargjore monteringsstrukturen

(mm)

a Pass pa at du ikke dekker til dreneringshullene i
anleggets bunnplate.

INFORMASJON

Den anbefalte hayden pa boltenes gvre fremstikkende del
er 20 mm.

L

MERKNAD

Fest utendgrsanlegget til forankringsboltene ved hjelp av
muttere med harpiksbelagte skiver (a). Metallet kan lett
ruste hvis belegget pa festeomradet er fiernet.

[l

13.3.2 Slik monterer du utendgrsanlegget

< § ...Q._@_@.

...E_@_@.

>

13.3.3 Tilrettelegge drenering

INFORMASJON

Om ngdvendig kan du bruke en dreneringssump (leveres
lokalt) for & hindre at dreneringsvannet drypper.

RXYSA4~6B7V/Y1B
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14 Installering av reropplegg

@ MERKNAD

Hvis enheten IKKE KAN installeres helt i vater, ma du alltid
sgrge for at hellingen gar mot baksiden av enheten. Dette
er ngdvendig for & garantere riktig drenering.

MERKNAD

Hvis det er dreneringshull pa utendersanlegget som er
dekket av en monteringssokkel eller gulvoverflaten, hever
du anlegget for & oppna en klaring pa mer enn 150 mm
under utendgrsanlegget.

2150 mm

Dreneringshull (dimensjoner i mm)

171

!
+f = 9 s
SEE Z
¥ T oo
2
uJ
43 L
48 c
107 D=-©
288 E
451
613
776
A Utlgpsside
B Avstand mellom forankringspunkter
C Bunnramme
D Dreneringshull
E Perforert hull til sng
Snefall

| omrader med sngfall kan det samle seg sng som fryser til mellom
varmeveksleren og huset til anlegget. Dette kan redusere
driftseffekten.

INFORMASJON

Det anbefales at tilleggsutstyret med bunnplatevarmer
installeres (EKBPH250D7) nar anlegget installeres pa
steder der det er kaldt.

13.3.4  Slik forhindrer du at utendgrsanlegget
velter

Hvis anlegget installeres pa steder som er utsatt for kraftig vind, ma
du ta spesielt hensyn til falgende:

1 Klargjgr 2 kabler som angitt i felgende illustrasjon (kjgpes
lokalt).

Plasser de 2 kablene over utendgrsanlegget.

3 Sett inn en gummiplate mellom kablene og utendgrsanlegget
for a forhindre at kablene riper opp lakken (kjgpes lokalt).

Fest endene pa kablene.

Stram kablene.

14 Installering av reropplegg

A FORSIKTIG

Se "2 Spesifikke sikkerhetsinstruksjoner for montgrer" [» 5]
for & sikre at denne installeringen samsvarer med alle
sikkerhetsforskrifter.

141 Klargjore kjslemediergrene

Hvis du skal skifte ut et R410A-anlegg, finner du ogsa viktig
informasjon i kapittel "14.3 Rardetaljer ved utskiftning" [» 27].

1411 Krav til kjglemedieror

@ MERKNAD

Regropplegget og andre trykksatte deler skal vaere egnet for
kjglemedium. Bruk sgmilgst kobberrgr deoksidert med
fosforsyre til kiglemedierar.

= Fremmedlegemer inne i rer (inkludert oljer for fabrikasjon) ma
veere <30 mg/ 10 m.

14.1.2 Materiale pa kjolemediergr

Rermateriale

Semlgst kobberrgr som er deoksidert med fosforsyre

Koniske tilkoblinger

Bruk kun herdet materiale.

Rorenes herdingsgrad og tykkelse

Ytre diameter (@) | Herdingsgrad Tykkelse ()@

6,4 mm (1/4") Herdet (O) 20,80 mm N

9,5 mm (3/8") @*‘
12,7 mm (1/2")

15,9 mm (5/8") Herdet (O) 20,99 mm

19,1 mm (3/4") Halvhardt (1/2H) |=0,80 mm

@ Det kan veere behov for en starre rortykkelse avhengig av
gjeldende lovgivning og det maksimale arbeidstrykket (se "PS
High" pa anleggets merkeplate).

14.1.3 Isolasjon til kjglemedieror
= Isolasjonstykkelse:
Omgivelsestempera Luftfuktighet Minimum tykkelse
tur
<30°C 75% til 80% relativ 15 mm
luftfuktighet
>30°C 280% relativ 20 mm
luftfuktighet
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14 Installering av reropplegg

14.1.4 Velge rerdimensjon

Fastsett riktig dimensjon ved hjelp av tabellene og referansefiguren
nedenfor (kun som indikasjon).

VRV DX

C1 C-2 C-3 |C4

[3-1] [32] [33][34]

1 Utendersanlegg
2 Grenrgrsett for kjglemedium
3-1~3-4 VRV DX-innendgrsanlegg
A Reropplegg mellom utendgrsanlegg og (ferste)
kjslemediegrensett
B-1,B-2 Rgropplegg mellom kjglemediegrensett
C-1~C-4 Rgropplegg mellom kjslemediegrensett og
innendgrsanlegg

Dersom ngdvendige rerdimensjoner (mal i tommer) ikke er

tilgjengelige, er det ogsa tillatt & bruke andre diametere (mal i mm),

forutsatt at man tar hensyn til fglgende:

= Velg rgrdimensjonen neermest ngdvendig dimensjon.

= Bruk egnede adaptere for overgang fra rer med mal i tommer til
mm (kjepes lokalt).

= | s fall ma beregningen av ekstra kjglemedium justeres, som
nevnt i "15.2 Fastsette mengden ekstra kjglemedium" [» 30].

A: Roropplegg mellom utendersanlegg og (forste)
kjolemediegrensett

Nar ekvivalent rgrlengde mellom utendgrsanlegg og det borterste
innendgrsanlegget er 90 m eller mer (b+d), ma dimensjonen pa
hovedgassrgret (b) gkes (gk dimensjon). Hvis anbefalt gassror (gk
dimensjon) ikke er tilgjengelig, mé du bruke standard dimensjon
(som kan fgre til en mindre kapasitetsreduksjon).

L_a e

; ]

a Utendgrsanlegg

b Hovedgassrer (gk rerdimensjon hvis lengde b+d = 90 m)
¢ Forste kjslemediegrensett

d Reropplegg mellom innendgrsanlegg og forste

kjslemediegrensett
e Borterste innendgrsanlegg

Kapasitetsindeks Rerdimensjon ytre diameter [mm]
for Gassror Vaskeror
innendgrsanlegget
0<x<182 15,9 9,5

Eksempel: Nedstroms kapasitet for B-1 = kapasitetsindeks for
anlegg 3-1 + kapasitetsindeks for anlegg 3-2

C: Reoropplegg mellom kjolemediegrensett og
innendgrsanlegg

Bruk samme diametere som tilkoblingene (veeske, gass) pa
utendersanleggene. Diameterne for innendgrsanleggene er

felgende:
Kapasitetsindeks Rerdimensjon ytre diameter [mm]
for Gassror Vaeskergr
innendgrsanlegget
10~32 9,5 6,4
40~80 12,7 6,4
100~140 15,9 9,5

14.1.5 Velge kjolemediegrensett
Se "14.1.4 Velge rardimensjon" [» 25] for eksempel pa reropplegg.

Kjolekretsskjot pa forste forgrening (regnet fra utendersanlegg)

Nar du bruker kjglekretsskjater pa fgrste forgrening regnet fra siden
pa utendagrsanlegget, skal du velge fra tabellen nedenfor i henhold til
kapasiteten til utendarsanlegget. Eksempel: Kjglekretsskjot A—B-1.

Utendgrsanleggets
kapasitetstype (HP)

4~6 KHRQ22M20TA

Kjolemediegrensett

Kjolekretsskjoter pa andre forgreninger

For andre kjolekretsskjater enn ved farste forgrening velger du riktig
grenrgrsettmodell basert pa den totale kapasitetsindeksen til alle
innendgrsanlegg som er tilkoblet etter kjolemediegrensettet.
Eksempel: Kjolekretsskjgt B-1—C-1.

Kapasitetsindeks for
innendgrsanlegget

<182 KHRQ22M20TA

Kjolemediegrensett

Kjolekretssamleror

Nar det gjelder kjolekretssamlergr skal du velge fra tabellen
nedenfor i henhold til den totale kapasiteten til alle
innendgrsanleggene som er tilkoblet nedenfor kjglekretssamlergret.

Kapasitetsindeks for
innendgrsanlegget

<182 KHRQ22M29H

INFORMASJON

Maksimum 8 forgreningsrar kan kobles til et samlergr.

Kjolemediegrensett

Utendgrsanleg Rerdimensjon ytre diameter [mm]
gets Gassror Vaskeror
kapasitetstype . .
(HP) Standard @k dimensjon
(kun 'b")
4+5+6 15,9 19,1 9,5

B: Reropplegg mellom kjglemediegrensett

Velg fra tabellen nedenfor i henhold til total kapasitetstype for
innendgrsanlegg, tilkoblet nedstrems. La ikke tilkoblingsreoret
overstige dimensjonen pa kjglemediergret som er valgt etter
modellnavnet pa det generelle systemet.

Tilkoble kjglemediergrene

14.2
FARE: FARE FOR FORBRENNING/SKALDING

MERKNAD

Sjekk anlegget og lokale rgrdimensjoner for & bestemme
ngdvendige rgrdeler.
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14 Installering av reropplegg

14.21 Fjerne sammenklemte ror @ MERKNAD

ADVARSEL
Gjenveerende gass eller olje i avstengingsventilen kan
sprenge bort de sammenklemte rgrene.

Hvis instruksjonene i prosedyren nedenfor ikke faelges
ngye, kan det forarsake skade pa eiendom eller
personskade, som kan veare alvorlig avhengig av

= Serg for & bruke medfelgende tilleggsrer nar du
monterer rgropplegget pa stedet.

= Serg for at det lokalt monterte reropplegget ikke
bergrer andre rgr, bunnpanelet eller sidepanelet. Sgrg
for & beskytte rgrene, spesielt dem med tilkobling pa
siden og under, med passende isolasjon for & hindre at
de kommer i kontakt med kledningen.

omstendighetene. 1

Folg prosedyren nedenfor for & fierne det sammenklemte rgret:

1 Kontroller at avstengingsventilene er helt stengt.

2 Koble en vakuum-/gjenvinningsenhet via et grenrer il
utlgpsporten pa alle avstengingsventilene.

a Utlgpsport
b Avstengingsventil

3 Samle opp gass og olje fra det sammenklemte rgret ved hjelp
av en gjenvinningsenhet.

FORSIKTIG
Gassene ma IKKE luftes ut i atmosfeeren.

4 Nar all gassen og oljen er samlet opp fra det sammenklemte
roret, frakobler du pafyllingsslangen og lukker utlapsportene.

5 Kutt av nedre del av gass- og vaeskergret il
avstengingsventilen langs den svarte streken. Bruk egnet
verktgy (f.eks. en rarkutter).

Gjor folgende:

= Fjern servicedekselet (a) med skrue (b).
= Fjern platen for rarinntaket (c) med skruer (d).

Foran
Siden
Bak
Nederst

Q0T

A ADVARSEL

QY

Det sammenklemte rgret ma ALDRI fiernes ved hjelp av
slaglodding.

Gjenveerende gass eller olje i avstengingsventilen kan
sprenge bort de sammenklemte rgrene.

6 Vent til all oljen har dryppet ut for du fortsetter med tilkoblingen

INFORMASJON

a O

o I

\_/

N
\u\_g
b b b a b

= Trykk ut det perforerte hullet (a) i bunnplaten eller
dekkplaten ved & dunke lett pa festepunktene med en
flatbladet skrutrekker og en hammer.

= Du kan ogsa skjeere ut spaltene (b) med metallsag.

av det lokale rgropplegget, i tilfelle gjenvinningsenheten ikke
fikk fiernet alt.

14.2.2 Koble kjolemediergrene til
utendgrsanlegget

= Rerlengde. La feltrgrene veere kortest mulig.
= Rorbeskyttelse. Beskytt feltrarene mot fysisk skade.

Installerings- og driftshandbok DAIKIN
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14 Installering av reropplegg

@ MERKNAD

Forholdsregler nar du lager hull i perforert plate:

= Unnga skade pa huset og underliggende ror.

= Nar du har lagd hullene, anbefales det a fijerne skarpe
kanter samt male kantene og omradene rundt med
utbedringsmaling for & hindre rustdannelse.

= Surr beskyttelsestape rundt elektriske ledninger nar de
fgres gjennom hullene i de perforerte platene slik at de
ikke skades.

3 Gjor folgende:

= Koble tilleggsvaeskergret (a) til vaeskeavstengingsventilen
(slaglodding).

= Koble tilleggsgassreret (b) til gassavstengingsventilen
(slaglodding).

@ MERKNAD

Ved slaglodding: Du ma fgrst slaglodde regret pa
veeskesiden og deretter rgret pa gassiden. For inn
sveisetraden fra forsiden av anlegget og sveiseapparatet
fra heyre side for a slaglodde med flammen vendt utover.
Unnga skade pa lydisoleringen pa kompressoren og andre
ror.

Pakk inn begge avstengingsventilene i en fuktig klut for a
beskytte ventilene innvendig mot overheting.

A e d c

Sveisetrad

Brannsikker plate
Sveiseapparat

Flamme

Lydisolering pa kompressor
Reropplegg pa vaeskesiden
Reropplegg pa gassiden

Qw000 T O

4 Koble det Ilokale rgropplegget til tilleggsrarene med
tilleggsrerbendene (slaglodding). Pass pa retningen il
rerbendene.

@ MERKNAD

Beskytt alltid omkringliggende flater (f.eks. ledninger,
isolasjonsskum osv.) mot varme ved slaglodding.

MERKNAD

Husk & apne avstengingsventilene etter at du har installert
kjglemediergrene og utfgrt vakuumterking. Kompressoren
kan bli gdelagt hvis systemet kjgres nar
avstengingsventilene er stengt.

14.2.3 Tilkoble kjslemediegrensettet

Se installeringshandboken som fglger med settet, angaende
montering av grenrgrsettet for kjglemedium.

= Monter kjolekretsskjaten slik at den deler seg enten vannrett eller
loddrett.

= Monter kjolekretssamlergret slik at det deler seg vannrett.

A [=C= 1

- ' -a

Vannrett overflate

Kjolekretsskjat montert vertikalt
Kjolekretsskjat montert horisontalt
Samlerar

Q0T

14.3 Rordetaljer ved utskiftning

@ MERKNAD

Kontroller at innstilling pa installasjonsstedet [2-49] «Ny
installasjon eller direkte utskiftning» er korrekt innstilt.

Fordi R32 er lett antennelig, krever utskiftning av et VRV IV
(R410A)-system med dette anlegget ogsa at innendgrsanleggene og
fiernkontrollene (se "12 Spesielle krav for R32-anlegg" [» 16]) skiftes
ut.

@ MERKNAD

Hvis du har et RA DX -anlegg (luftkondisjonering for
hjemmet), MA dette erstattes med et VRV DX -anlegg med
tilsvarende kapasitet.

o
@
o
@

Skifte ut:
a Utendersanlegg med varmepumpe
b VRV-innendgrsanlegg med direkte ekspansjon (DX)
¢ Fjernkontroll
Bruke om igjen:
— Kjolemediergr
===m== Ledningsopplegg

Generell informasjon om R410A-reropplegg

Dette anlegget kan erstatte VRV IV -systemer som bruker R410A-

kjglemedium. Utskiftning til R32 krever justeringer av det

eksisterende rgropplegget.

= Rgropplegget til R410A er vanligvis stgrre enn det til R32.
Feiljusteringer kan dermed forekomme. Bruk reduksjonsrer eller
ekspandere etter behov.

0 MERKNAD

Sjekk anlegget og lokale rgrdimensjoner for & bestemme
ngdvendige rgrdeler.
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14 Installering av reropplegg

= Rengjering av reropplegg: rengjer om ngdvendig eksisterende
rgropplegg, slik at resterende olje fra R410A fjernes far du bruker
R32.

MERKNAD

Det er obligatorisk med rengjering eller utskiftning av
varmevekslere i luftbehandlingsanlegget, slik at
luftbehandlingsanlegg kan brukes om igjen.

Krav for rengjering av rerinnstallasjon pa stedet

Hvis anlegget er erstattet med et annet, bruker du falgende
strgmningsdiagram for & kontrollere om det eksisterende
rgropplegget kan brukes om igjen, og om det er behov for ytterligere
tiltak:

C

Slik underseker du om det er nedvendig a rengjere reropplegget som er brukt om igjen

JA

Totallengde < 35 meter?

NEI
Er anlegget driftsklart (kjglemodus)?

JA

NEI

NEI

Totallengde < 43 meter?

JA

JA

Kjar 30 minutter kjgling med maksimalt antall
innendgrsanlegg PA, hayeste viftehastighet innenders
og laveste innstillingsverdi.

v v v

Det er ikke ngdvendig a rengjgre rgrene som er
brukt om igjen
Formler

A=[(X,x@22,2%5 6)+(X,x@19,1x4,76)+(X,x@15,9x3,79)+
(X,x@12,7%3,02)+(X;x@9,5%2,15)]

B=[(X,x@22,2x7,44)+(X,x@19,1x5,84)+(X,x@15,9x4,3)+
(X, x@12,7%3,34)+(X;x@9,5%3,42)]

X1...5

)

*

stremningsdiagrammet (se eksempel nedenfor).

A/B Bruk formlene nedenfor for & beregne koeffisienten A eller B.

Totallengde [m] for gassrer i @a

Er A <205,5?

C

Det er ngdvendig med rengjering (*) av rgrinstallasjon pa
stedet

)

Hvis det ikke er mulig a rengjere rerinstallasjonen pa stedet, ma reropplegget delvis eller helt skiftes ut for & oppfylle vilkarene til

Eksempel

VRV DX

1
> A

B-1 B-2

2

c1 |c2 |c3 |c4
[31] [32] [33][34]

1 Utendersanlegg
2 Grenrgrsett for kjislemedium
3-1~3-4 VRV DX-innendgrsanlegg
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14 Installering av reropplegg

A Reropplegg mellom utendgrsanlegg og (ferste)
kjglemediegrensett
B-1,B-2 Reropplegg mellom kjglemediegrensett
C-1~C-4 Reropplegg mellom kjglemediegrensett og
innendgrsanlegg

Anlegget er ikke driftsklart i dette eksempelet. Fglg derfor
strgmningsdiagrammet, der koeffisient «B» er beregnet:
B=[(X,x@22,2x7,44)+(X,x@19,1x5,84)+(X;xD15,9%4,3)+
(X,xD12,7%3,34)+(XsxD9,5%3,42)]

For dette eksempelet er lengder og diametere som felger, der «B»
er beregnet for hvert rgr:

Rer .br.ukt om Diameter pa Lengden pa gassrer Formel Verdi B
igjen gassrar
A 19,1 mm 10m 10mx 5,84 58,40
B-1 15,9 mm 5m 5mx43 21,50
B-2 15,9 mm 5m 5mx43 21,50
C1 12,7 mm 15m 15m x 3,34 50,10
C-2 12,7 mm 15m 15m x 3,34 50,10
C-3 12,7 mm 10m 10mx 3,34 33,40
C-4 12,7 mm 5m 5mx 3,34 16,70
Totalt 65m 251,70

Sum B > 205,5 — n@dvendig med rengjgring av rgropplegget.

Hvis det er umulig & rengjere rgropplegget, er det tilstrekkelig a
skifte ut gass- og veeskergrene i del «A».

Etter at du har erstattet raropplegget i del «<A» med nytt rgropplegg,
blir koeffisient «B»:

Rer brukt om Diameter pa Lengden pa gassrer Formel Verdi B
igjen gassror
A 49 -mm 10-m 40-mx-5,84 5840
(Fjern A fra beregningen)
B-1 15,9 mm 5m 5mx43 21,50
B-2 15,9 mm 5m 5mx43 21,50
C-1 12,7 mm 15m 15m x 3,34 50,10
C-2 12,7 mm 15m 15mx 3,34 50,10
C-3 12,7 mm 10m 10mx 3,34 33,40
C-4 12,7 mm 5m 5mx 3,34 16,70
Totalt 55m 193,3

Sum B < 205,5 — IKKE ngdvendig med rengjgring av raropplegget.

14.4 Kontrollere kjolerorene

14.4.1

Kontrollere kjolemediergrene: Oppsett

Trykkreduksjonsventil

Nitrogen

Vektskal

Tank for kjglemedium R32 (hevertsystem)
Vakuumpumpe

Avstengingsventil for vaeskeledning
Avstengingsventil for gassledning

Ventil A

Ventil B

Ventil C

Ventil Status
Ventil A Apen
Ventil B Apen
Ventil C Apen
Avstengingsventil for veeskeledning Lukk

OW>»Q w0 Q20T Q®

Ventil Status

Avstengingsventil for gassledning Lukk

@ MERKNAD

Innendgrsanleggene  ber ogsa lekkasjetestes og
vakuumterkes. | tillegg skal eventuelle ventiler pa det
lokale rgropplegget (kjopes lokalt) veere apne.

14.4.2 Utfore lekkasjetest

Lekkasjetest ved hjelp av vakuum

1 Sug ut av systemet via veeske- og gassrgrene til et
manometertrykk pa —100,7 kPa (—1,007 bar) i minst 2 timer.

2 Nar denne verdien er oppnadd, slar du av vakuumpumpen og
kontrollerer at trykket ikke stiger i minst 1 minutt.

3 Skulle trykket stige, kan systemet enten inneholde fuktighet (se
vakuumterking nedenfor) eller ha lekkasje.

Lekkasjetest ved hjelp av trykk

1 Avbryt vakuumet ved a sette systemet under et manometertrykk
med nitrogengass pa minst 0,2 MPa (2 bar). Du ma aldri stille
manometertrykket hgyere enn maksimalt arbeidstrykk for
anlegget, dvs. 3,52 MPa (35,2 bar).

2 Test om det er lekkasje ved & pafgre en opplegsning for
bobletest pa alle rartilkoblingene.

3 Tem ut all nitrogengassen.

@ MERKNAD

Bruk ALLTID anbefalt opplgsning fra grossisten til
bobletesten.
Bruk ALDRI sépevann:
= Sapevann kan fere til at komponenter sprekker, som
koniske muttere eller deksler pa avstengingsventiler.
= Sapevann kan inneholde salt, som absorberer fuktighet
og som vil fryse til nar rgrene blir kalde.
= Sapevann inneholder ammoniakk, som kan fgre til
korrosjon pa koniske overganger (mellom den koniske
messingmutteren og kobberkonen).

14.4.3 Utfere vakuumterking

Gjer slik hvis du vil fierne all fuktighet fra systemet:

1 Tem systemet i minst 2 timer for & oppna et gnsket vakuum pa
—100,7 kPa (—1,007 bar) (5 torr totalt).

2 La vakuumpumpen veere avslatt, og kontroller at @nsket
vakuum opprettholdes i minst 1 time.

3 Hovis systemet ikke oppnar gnsket vakuum innen 2 timer eller
det ikke kan opprettholde vakuumet i minst 1 time, kan det
hende at systemet inneholder for mye fuktighet. | sa fall ma du
avbryte vakuumet ved & sette systemet under trykk med
nitrogengass til et manometertrykk pa 0,05 MPa (0,5 bar), og
gjenta trinn 1 til 3 inntil all fuktighet er fiernet.

4 Avhengig av om du straks vil fylle pa kjglemedium via
pafyllingsporten for kjglemedium eller fgrst forhandsfylle en del
av kjolemediet via veeskeledningen, ma du enten apne
avstengingsventilene pa utendersanlegget eller holde dem
stengt. Se "15.3 Fylle pa kjgslemedium" [» 30] for mer
informasjon.

14.4.4 Se etter lekkasje etter pafylt kjslemedium

Etter pafylling av kjglemedium i system méa det foretas en ekstra
lekkasjetest. Se "15.6 Se etter lekkasje langs skjgter pa
kjolemediergr etter pafylt kiglemedium" [» 32].

RXYSA4~6B7V/Y1B
Luftkondisjoneringsanlegg i VRV 5-S-system
4P848371-1 — 2026.03

DAIKIN

Installerings- og driftshandbok

29



15 Fylle pa kjglemiddel

15

15.1

Fylle pa kjelemiddel

Forholdsregler ved pafylling av
kjslemedium

A

ADVARSEL

= Bruk kun R32 som kjglemedium. Andre stoffer kan
forarsake eksplosjoner og ulykker.

= R32 inneholder fluoriserte drivhusgasser. Verdien for
global oppvarmingsevne (GWP) er 675. Disse gassene
ma IKKE luftes ut i atmosfeeren.

= Bruk ALLTID vernebriller og hansker nar du fyller pa
kjglemedium.

®

MERKNAD

Hvis stremmen slas av pa noen av anleggene, kan ikke
pafyllingen utfares pa riktig mate.

MERKNAD

Sl& PA stremmen 6 timer for anlegget startes for & sikre
strgm til veivhusvarmeren samt beskytte kompressoren.

MERKNAD

Hvis driften utfgres innen 12 minutter etter at innenders-
og utendgrsanlegget(/-ene) er slatt pa, vil ikke
kompressoren kjgre for kommunikasjonen er opprettet pa
riktig mate  mellom  utendgrsanlegget(/-ene) og
innendgrsanlegget(/-ene).

MERKNAD

For du starter pafyllingsprosedyrene, kontrollerer du at
symbolet i 7-segmentdisplayet til kretskort A1P for
utendgrsanlegg er normalt (se "18.1.4 Fa tilgang til modus
1 eller 2" |» 38]). Vises det en funksjonsfeilkode, kan du se
"20.1 Lase problemer basert pa feilkoder" [» 41].

MERKNAD

Kontroller at de(t) tilkoblede innendgrsanlegget(/-ene)
gjenkjennes (se innstiling [1-10] i "18.1.7 Modus 1:
overvakingsinnstillinger" [» 38]).

MERKNAD

Lukk frontpanelet fgr det utferes drift med pafylling av
kjglemedium. Hvis frontpanelet ikke er festet, kan ikke
anlegget registrere om det kjares pa riktig mate.

MERKNAD

Ved vedlikehold og hvis systemet (utendgrsanlegget +
lokalt rgropplegg + innendgrsanlegget(/-ene)) ikke
inneholder mer kjglemedium (f.eks. etter drift med
gjenvinning av kjglemedium), ma anlegget fylles med
opprinnelig mengde kjglemedium (se anleggets
merkeplate) og fastsatt mengde ekstra kjglemedium.

o

MERKNAD

= Pass pa at det ikke oppstar forurensning fra ulike
kjelemedier nar du bruker pafyllingsutstyr.

= Pafyllingsslanger eller -ledninger skal veere kortest
mulig for @ minimere mengden kjglemedium de kan
inneholde.

= Sylindere skal plasseres i en passende posisjon i
henhold til instruksjonene.

= Pass pa at kjglemediesystemet er jordet for du fyller pa
systemet med kjglemedium. Se "16.3 Koble til det
elektriske ledningsopplegget til
utendgrsenheten” [» 33].

= Registrer pafyllingen pa etiketten for systemet.

= Det er ekstremt viktig at kjglemediesystemet ikke
overfylles.

o

MERKNAD

For pafylling skal systemet trykktestes ved a spyle det med
gass. Systemet skal lekkasjetestes etter pafylling, men for
idriftsetting. Det skal utferes en oppfelgende lekkasjetest
for du forlater stedet.

15.2

Fastsette mengden ekstra
kjglemedium

ADVARSEL

Maksimal tillatt total mengde kjglemedium fastsettes ut fra
det minste rommet som skal dekkes av systemet.

Se "12.2 Krav til systemoppsett" [ 17] for a fastesette
maksimal tillatt total mengde kjglemedium.

=

INFORMASJON

Nar det gjelder direkte utskiftninger, se
prosjektinstallasjonens originalinformasjon for lengden pa
veeskergr og diameter (VRV Xpress).

=

INFORMASJON

Kontakt forhandleren for endelig justering av pafylling i
testlaboratorium.

=

INFORMASJON

Skriv. ned mengden med ekstra kjglemedium som
beregnes, slik at den senere kan registreres pa etiketten
for tilleggsfylling av kjglemedium. Se "15.5 Feste etikett for
fluoriserte drivhusgasser" [» 32].

Formel:

R=[(X,x@9,5)x0,053+(X,x@6,4)x0,020]

R Ekstra kjglemedium som skal fylles pa [kg] (avrundet til
én desimal)

X,.4 Total lengde [m] for diameter pa veeskerer pa @a

Reor i meter. Nar rgrene regnes i meter, erstatter du vektfaktorene i
formelen med dem du finner i tabellen nedenfor:

Reor i tommer Reor i meter
Reropplegg Vektfaktor Reropplegg Vektfaktor
@6,4 mm 0,020 @6 mm 0,016
@9,5 mm 0,053 @10 mm 0,058
15.3 Fylle pa kjglemedium

Hvis du vil at pafyllingsprosessen for kjglemedium skal utfgres

raskere,

anbefales det pa store systemer farst a forhandsfylle en del

av kjolemediet via veeskeledningen fer du gar i gang med den
manuelle pafyllingen. Du kan hoppe over dette trinnet, men da vil

pafylling

en ta lengre tid.
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15 Fylle pa kjolemiddel

Forhandsfylle kjgslemedium

Forhandsfylling kan gjeres uten at kompressoren kjgrer ved a koble
utlgpsporten pé avstengingsventilen for

kjslemedieflasken il
vaeskeledningen.

1 Tilkoble som vist nedenfor. Kontroller at alle avstengingsventiler
for utendgrsanlegget, samt ventil A, er stengt.

Nitrogen
Vektskal

Trykkreduksjonsventil

Tank for kjglemedium R32 (hevertsystem)

Vektskal

Tank for kjglemedium R32 (hevertsystem)
Vakuumpumpe

Pafyllingsport for kjglemedium (varmeveksler)
Pafyllingsport for kjglemedium (innsugning)
Ventil A

>oocooTo

0 MERKNAD

Vakuumpumpe
Avstengingsventil for vaeskeledning
Avstengingsventil for gassledning

Pafyllingsporten for kjslemedium er koblet til reropplegget
inne i anlegget. Anleggets innvendige rgropplegg er
allerede pafylt kjglemedium pa fabrikken, sa veer forsiktig
nar du kobler til pafyllingsslangen.

Ventil A
Ventil B
Ventil C

OWPQ 00T

2 Apne ventil C og B.
Forhandsfyll

kjglemedium il

fastsatt mengde

ekstra 8

kiglemedium er nadd eller forhandsfylling ikke lenger er mulig,
og steng deretter ventil C og B.

4 Gjor ett av fglgende:

Hvis

Sa

Fastsatt mengde ekstra
kjglemedium er nadd

Lgsne grenrgret fra
vaeskeledningen.

Du trenger ikke folge
instruksjonene under "Fylle pa
kjglemedium (i modusen for
manuell pafylling av ekstra
kiglemedium)".

For mye kjglemedium er fylt
pa

Samle opp kjglemedium.

Lasne grenrgret fra
veeskeledningen.

Du trenger ikke folge
instruksjonene under "Fylle pa
kiglemedium (i modusen for
manuell pafylling av ekstra
kjglemedium)".

Fastsatt mengde ekstra
kjglemedium er enna ikke
nadd

Lagsne grenrgret fra
vaeskeledningen.

Fortsett med instruksjonene
under "Fylle pa kjglemedium (i
modusen for manuell pafylling
av ekstra kjglemedium)".

Apne alle avstengingsventilene pa utendarsanlegget. N& er det
viktig at ventil A er stengt!

Folg alle forholdsregler ~ som er  nevnt under

"18 Konfigurasjon" [» 36] og "19 Idriftsetting” [> 39].

Sla pa strammen il
utendgrsanlegget.

innendgrsanlegget/-ene  og

Aktiver innstilling [2-20] for & starte modusen for manuell
pafylling av ekstra kjglemedium. Du finner flere detaljer under
"18.1.8 Modus 2: feltinnstillinger" [» 39].

Resultat: Anlegget starter driften.

INFORMASJON

Driften med manuell pafylling av kjglemedium stanser
automatisk innen 30 minutter. Hvis pafyllingen ikke er
fullfert etter 30 minutter, utfgrer du tilleggsfylling av
kjglemedium pa nytt.

INFORMASJON

= Nar det registreres en funksjonsfeil under prosedyren
(f.eks. ved stengt avstengingsventil), vises det en
funksjonsfeilkode. | s& fall ma du se under
"15.4 Feilkoder ved pafylling av kjglemedium" [» 32] og
lgse funksjonsfeilen som beskrevet. Du tilbakestiller
funksjonsfeilen ved a trykke pa BS3. Du kan starte
"Fylle pa"-instruksjonene igjen.

= Du kan avbryte manuell pafylling av kjglemedium ved &
trykke pad BS3. Anlegget vil stanse og ga tilbake til
inaktiv status.

10 Apne ventil A.

11 Fyll

kjglemedium til gjenveerende fastsatt mengde ekstra
kjglemedium er nadd, og steng deretter ventil A.

12 Trykk pa BS3 for & stanse modusen for manuell pafylling av

Fylle pa kjglemedium (i modusen for manuell pafylling av ekstra

kjolemedium)

Resten av kjglemediemengden kan fylles pa ved a Kkjore
modusen for manuell

utendgrsanlegget i
kjglemedium.

5 Tilkoble som vist nedenfor. Kontroller at ventil A er stengt.

pafyling av ekstra

ekstra kjglemedium.

@ MERKNAD

Sgrg for & apne alle avstengingsventiler etter

(forhands-)pafylling av kjglemedium.
Kompressoren blir skadd dersom systemet kjeres med
stengte avstengingsventiler.

MERKNAD

Nar du har fylt pa kjglemediet, mé du huske a skru til
lokket pa pafyllingsporten for kjglemedium.
Tiltrekkingsmomentet for lokket er 11,5 til 13,9 Nem.

RXYSA4~6B7V/Y1B

Luftkondisjoneringsanlegg i VRV 5-S-system
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16 Elektrisk installering

15.4 Feilkoder ved pafylling av

kjslemedium

INFORMASJON

Hvis det oppstar en funksjonsfeil, vises feilkoden pa
utendgrsanleggets 7-segmentdisplay og i
brukergrensesnittet pa innendgrsanlegget.

Hvis det oppstar en funksjonsfeil, ma du straks stenge ventil A.
Bekreft funksjonsfeilkoden og utfer tilhgrende handling, se
"20.1 Lgse problemer basert pa feilkoder" [» 41].

15.5 Feste etikett for fluoriserte

drivhusgasser
1 Slik fyller du ut etiketten:

M Contains il gases a
0 Jo—
GWF XXX
R —
r. 9 o+0- kg ——d

GWP xkg _|
L4 000 tCOeq— e

Hvis det falger med en flerspraklig etikett for fluoriserte
drivhusgasser med anlegget (se tilbehgr), lgsner du
aktuelt sprak og fester etiketten gverst pa a.

b Kjglemediemengde som fylles pa ved fabrikken: se

anleggets merkeplate

Ekstra mengde kjglemedium som er pafylt

Total mengde kjglemedium som er pafylt

e Mengden fluoriserte drivhusgasser av den totale
mengden pafylt kjislemedium, uttrykt i tonn CO,-
ekvivalenter.

f GWP = Global oppvarmingsverdi

@ MERKNAD

Gjeldende lovgivning om fluoriserte drivhusgasser
krever at mengden pafylt kjglemedium i anlegget angis i
bade vekt og CO,-ekvivalenter.

Qo0

Formel for & beregne mengden i tonn CO,-ekvivalenter:
GWP-verdien av kjglemediet x total mengde pafylt
kjglemedium [i kg] / 1000

Bruk GWP-verdien som star pa etiketten for pafylling av
kjglemedium.

2 Fest etiketten pa innsiden av utendgrsanlegget. Det er avsatt et
eget felt for det pa etiketten med elektrisk koblingsskjema.

15.6 Se etter lekkasje langs skjoter pa
kjolemedieror etter pafylt
kjslemedium

Tetthetstest av lokalt utforte skjoter pa kjslemedierer innendors

1 Bruk en testmetode for lekkasje med en minimum sensitivitet pa
5 g kjglemedium/ar. Test om det er lekkasje ved a bruke et
trykk pa minst 0,25 ganger maksimalt arbeidstrykk (se «PS

16 Elektrisk installering

A FORSIKTIG

Se "2 Spesifikke sikkerhetsinstruksjoner for montarer" [» 5]
for & sikre at denne installeringen samsvarer med alle
sikkerhetsforskrifter.

16.1 Om overholdelse av elektriske

bestemmelser

Dette utstyret er i samsvar med:
= EN/IEC 61000-3-12, forutsatt at kortslutningsstremmen S, er
hogyere enn eller lik minimumsverdien for S, ved
grensesnittpunktet mellom brukerens tilfgrsel og det offentlige
systemet.
= EN/IEC 61000-3-12 = Europeisk/internasjonal teknisk standard
som fastsetter grenseverdiene for harmonisk strem produsert
av utstyr som er koblet til offentlige svakstremsystemer med en
inngangsstrem pa >16 A og <75 A per fase.
= Det er monterens eller brukeren av utstyret sitt ansvar a sikre,
ved om ngdvendig & forhgre seg med operatgren av
distribusjonsnettet, at utstyret BARE er koblet til en tilfarsel med
kortslutningsstrem S, som er hgyere enn eller lik
minimumsverdien for S,..

Modell Minimum S_.-verdi
RXYSA4_V 122,95 kVA
RXYSA5_V 154,07 kVA
RXYSA6_V 173,05 kVA

16.2 Spesifikasjoner for standard

ledningskomponenter

@ MERKNAD

Vi anbefaler & bruke solide ledninger. Hvis det brukes
tvunnet kabel, tvinner du lederen litt for & samle enden slik
at du kan bruke den direkte i kontaktklemmen eller feste
den til en rund kabelsko. Du finner mer informasjon under
"Retningslinjer for tilkobling av elektriske ledninger" i
referanseguiden for montgrer.

Komponent RXYSA*_V RXYSA*_Y
Stremtilfgrselsk |MCA® 27,0A 136 A
abel Spenning 220-240 V 380-415 V

Fase 1~ 3N~
Frekvens 50 Hz

Ledningsdi MA overholde nasjonale forskrifter
mensjon om ledningsopplegg.

3-kjernet kabel ‘ 5-kjernet kabel

Ledningsdimensjon basert pa strem,
men ikke mindre enn:

4,0 mm? ‘
220-240 V

2,5 mm?

Sammenkobling |Spenning

High» pa anleggets merkeplate). skabel Ledningsdi Bruk kun ledning av harmonisert
Hvis det oppdages lekkasje S?ennzn;rz;s < Imensjon standard med dobbel isolasjon og
egnet for gjeldende spenning.
1 Gjenvinn kjglemediet, reparer skjgten og gjenta testen. 9 9 P 9
. ) 2-kjernet kabel
2 Utfor lekkasjetester, se "14.4.2 Utfere lekkasjetest" [» 29].
3 Fvil 4 Kiol g 0,75-1,5 mm?
a kjglemedium.
yipa¥ u Anbefalt feltsikring 32A, Ckuve | 16A, Ckurve
4 Se etter kjolemedielekkasje etter pafylling (se over).
Installerings- og driftshandbok DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
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16 Elektrisk installering

Komponent RXYSA* V \ RXYSA* Y @ MERKNAD
Jordfeilbryter/reststramenhet Det skal ALLTID installeres en = Bruk skjermet ledning til sammenkoblingskabelen.
jordfeilbryter (RCD) med gyeblikkelig = Kun Y1: koble jord (a) til stetterammen til kontakten
virkning pa den elektriske X2M.

installasjonen. Den installerte
jordfeilbryteren MA samsvare med
de nasjonale elektrisitetsforskriftene.

BLU[PNK]BLK

@ MCA=Minimum kretsstrgmstyrke. Angitte verdier er
maksimumsverdier (se elektriske data i kombinasjon med
innendgrsanlegg hvis du vil se eksakte verdier).

F2]a1]@2] 1
MULTI | SFB

16.3 Koble til det elektriske

IednlngsoppleQQEt tll 3 Tilkoble stramtilfarselen slik:
utendgrsenheten Vi Y1
A ADVARSEL 1~ 50 Hz 3N~ 50 Hz
220-240 V 380-415V

Du ma |IKKE forlenge stremforsynings-  eller
sammenkoblingskabelen ved a bruke ledningskontakter,
tilkoblingsklemmer, teipede ledninger, skjsteledninger.

ULewLND
LI I |

Disse kan fgre til overoppheting, elektrisk stet eller brann.

A FORSIKTIG

= Nar du kobler til stremtilfarselen: tilkoble jordkabelen D
farst, for du oppretter stremfarende tilkoblinger. o

= Nar du kobler fra stremtilfgerselen: frakoble

a Jordfeilbryter
stremfgrende tilkoblinger ferst, for du kobler fra b  Sikring
jordingen. ¢ Stromtilfarselskabel (se "16.2 Spesifikasjoner for
- Lengden pa ledeme mellom festepunktet for stangard ledningskomponenter" [ 32] for krav til
. ) ledningsopplegg)
stramledningen og selve rekkeklemmen MA veere slik i )
at de stremfgrende lederne strammes fer jordlederen i 4 Fest kablene (stromtilfersel og sammenkoblingskabel) med
tilfelle stremledningen trekkes ut av ledningsfestet. kabelband til festeplaten for avstengingsventil, og far ledningen

i henhold til illustrasjonen under.

@ MERKNAD T
= Folg koblingsskjemaet (leveres med anlegget, plassert I
pa innsiden av servicedekselet). “] ‘
= Pass pa at de elektriske ledningene IKKE forhindrer at | [
servicedekselet kan festes skikkelig. |
1 Ta av servicedekselet. Se "13.2.1 Slik apner du
utendgrsanlegget” [» 23].
2 Tilkoble sammenkoblingskabelen slik: g
V1 Y1 c
N |A )
. - X4M X2M
Q1O |0 ©l1Q[O0 |0
| Tolwo | A | [tomn] [ Tooutn
a
c
a Sammenkoblingskabel (se "16.2 Spesifikasjoner for 74
standard ledningskomponenter" [ 32] for krav til
ledningsopplegg)
b Rekkeklemme (kjopes lokalt)
¢ Skjermet kabel
a Sammenkoblingskabel
b Stremtilfarselskabel
¢ Bunteband (leveres av monter, anbefalt maksimalbredde
5 mm)
RXYSA4~6B7V/Y1B DAIKIN Installerings- og driftshandbok
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16 Elektrisk installering

A ADVARSEL

Du ma IKKE fijerne den ytre kabelmantlingen lavere enn
festepunktet pa festeplaten for avstengingsventil.

NS

MRRRNNN|E H H
ole

5o
S

5 Velg én av de tre alternativene for a fgre kablene gjennom
rammen:

a Sammenkoblingskabel
b Stremtilfarselskabel

6 Fjern de valgte perforerte hullene ved a dunke lett pa
festepunktene med en flatbladet skrutrekker og en hammer.

7 Fest kabelbeskyttelse i det perforerte hullet:

= Det anbefales a installere en PG-kabelmuffe i det perforerte
hullet.

= Nar du ikke bruker en kabelmuffe, ma du beskytte kablene
med vinylrgr for & forhindre at kanten pa perforeringshullet
kutter ledningene:

AIB

a cd e
Innsiden av utendgrsanlegget
Utsiden av utendgrsanlegget
Kabel

Bgssing

Mutter

Ramme

Slange

ooo0ooTo >

8 For kablene ut fra anlegget.

A ADVARSEL

Unnga skarpe kanter nar kablene feres mot baksiden.
Pass pa a fere kablene pa venstre side av
akkumulatorsokkelen nar du passerer tunnelen:

74
/O © [

9 Sett pa plass servicedekselet. Se "13.2.2 Slik lukker du
utendgrsenheten” [» 23].

10 Koble en jordfeilbryter og sikring til stremtilferselsledningen,
som beskrevet i "16.2 Spesifikasjoner for standard
ledningskomponenter" [» 32].

16.4 Koble til de eksterne utgangene

SVS-utdata

SVS-utgangen er en kontakt pa X2M-kontakten som lukkes hvis det
pavises lekkasje eller ved feil pa eller frakobling av R32-fgleren
(plassert i innendgrsanlegget).

[T [row]BLulpnk] i |whlerv]pre

D= <

@E F1lrF2[FilF2]ai[@2[ 9] 2]
' MULTI | SFB
(=)

X2M ©|

T

a SVS-utgangskontakter (1 og 2)
b Kabel til SVS-utgangsenhet

Krav til SVS-tilkobling
<40 VDC
0,025 A

Bruk kun ledning av harmonisert standard
med dobbel isolasjon og egnet for
220~240 V

2-kjernet kabel

Minimum kabeltverrsnitt pa 0,75 mm?2
Kontakt 1 +
Kontakt 2 -

Spenning

Maksimal stram

Ledningsdimensjon

Polaritet

Det er pabudt & bruke overspenningsvern for & beskytte den indre
kretsen i kretskortet til utendgrsanlegget (f.eks. en egen diode for
overspenningsvern eller et relé med innebygd diode for
overspenningsvern).

Eksempel:

X2M b; AL 240V AC

a +

1y LIk i)

- Cc

&)

SVS-utgangskontakt

DC stremforsyning

Relé

Diode for overspenningsvern
AC strgmforsyning

Ekstern alarm

-0 20 T

SVEO-utdata

SVEO-utgangen er en kontakt paX1M-kontakten som lukkes hvis det
oppstar generelle feil. Se "8.1 Feilkoder: Oversikt" [» 13] og
"20.1.1 Feilkoder: Oversikt" [ 41] for feil som vil utlese denne
utgangen.

Krav til SVEO-tilkobling

Spenning 220~240 V AC

Maksimal strgam 0,5A

Ledningsdimensjon  |Bruk kun ledning av harmonisert standard
med dobbel isolasjon og egnet for gjeldende

spenning

2-kjernet kabel

Minimum kabeltverrsnitt pa 0,75 mm?

Installerings- og driftshandbok

34

DAIKIN

RXYSA4~6B7V/Y1B
Luftkondisjoneringsanlegg i VRV 5-S-system
4P848371-1 — 2026.03



17 Ferdigstille monteringen av utendgrsanlegget

Til SVEO-tilkoblingen anbefales det & bruke skjermet kabel.
Kabelskjermen ma jordes ved det avmerkede jordingspunktet pa
stotterammen til kontakten.

Jordingspunkt
Kabelskjerm
c Kabel til SVEO-utgangsenhet

INFORMASJON

Det finnes lyddata om alarmen som varsler
kiglemedielekkasje pa arket med tekniske data for
brukergrensesnittet. BRC1H52*-fiernkontrollen kan for
eksempel avgi en alarm pa 65 dB (lydtrykk, malt pa 1 m
avstand fra alarmen).

T o

16.5 Koble til tilleggsutstyret med

velgebryter for kjoling/oppvarming
Folgende tilleggsutstyr med velgebryter for kjgling/oppvarming

(KRC19-26A) kan tilkobles hvis kjgling eller oppvarming skal styres
fra et sentralt sted:

1 Fjern festeskruen fra kontaktens festeplate.

2 Snu kontaktens festeplate for & komme til pa andre siden av
platen.

[

3 Koble til velgebryteren for kjgling/oppvarming til kontakt X3M.

X3M Kontakt pa anlegget
KRC19-26A Velgebryter for kjgling/oppvarming

4 Snu tilbake kontaktens festeplate, og skru pa plass skruen.
5 Fest kablene med kabelband.

a Kabel til velgebryter for kjgling/oppvarming
b Kabelband

6 Sla PA DIP-bryteren (DS1-1). Du finner mer informasjon om
DIP-bryteren i "18.1.3 Komponenter for innstillinger pa
installasjonsstedet" [» 37].

w80

1 2 3 4

DS1 DIP-bryter 1

16.6 Kontrollere isolasjonsmotstanden

til kompressoren

@ MERKNAD

Isolasjonsmotstanden over polene kan synke hvis det
samler seg kjglemedium i kompressoren etter installering,
men maskinen vil ikke bryte sammen hvis det er minst
1 MQ.

= Bruk en 500 V megatester ved maling av isolasjon.

* Du ma IKKE bruke en megatester for svakstremkretser.

1 Mal isolasjonsmotstanden over polene.
Hvis Sa
21 MQ

Isolasjonsmotstand er OK. Denne prosedyren er
ferdig.

<1 MQ |Isolasjonsmotstand er ikke OK. Ga til neste trinn.

2 Sla PA stremmen, og la den veere pa i 6 timer.

Resultat: Kompressoren vil varmes opp og fa kjelemediet i
kompressoren til & fordampe.

3 Mal isolasjonsmotstanden pa nytt.

17 Ferdigstille monteringen av
utendgrsanlegget

171

Du ma isolere rgropplegget nar du har fullfert prosedyren med

pafylling. Ta hensyn til falgende punkt:

= Serg for & foreta en fullstendig isolering av alle tilkoblingsrer og
kjslemediegrensett.

= Serg for a isolere vaeske- og gassrerene (for alle anlegg).

= Bruk varmebestandig polyetylenskum som kan tale en temperatur
pa 70°C for vaeskergrene, og polyetylenskum som taler en
temperatur pa 120°C for gassrgrene.

Isolere kjolemediergrene

A
> % KRC19-26A
[
RXYSA4~6B7V/Y1B
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18 Konfigurasjon

= Forsterk isolasjonen pa kjglemediergrene i henhold til
installeringsomradet.

Omgivelsestempera Luftfuktighet Minimum tykkelse
tur
<30°C 75% til 80% relativ 15 mm
luftfuktighet
>30°C 280% relativ 20 mm
luftfuktighet

Mellom utendors- og innendersanlegget

1 Isoler og fest rgropplegget for kjglemiddel og kablene som
folger:

Gassror

Isolasjon for gassrar
Sammenkoblingskabel

Lokalt ledningsopplegg (hvis det er aktuelt)
Vaeskerar

Isolasjon for vaeskerar

g Teip

-0 Q0T O

2 Sett pa servicedekselet.

Innsiden av utendersanlegget

Slik isolerer du kjglemediergrene:

1 Isoler veeske- og gassrarene.

2 Vikle varmeisolasjon rundt buene, og dekk deretter over med
vinyltape (c, se over).

3 Pass pa at det lokale rgropplegget ikke er i kontakt med noen
av komponentene til kompressoren.

4 Forsegle endestykkene pa isolasjonen (tetningsmasse el.l.) (b,
se over).

5 Surr vinyltape (d, se over) rundt raropplegget for & beskytte det
mot skarpe kanter

6 Hvis utendgrsanlegget installeres over innendgrsanlegget,
dekker du til avstengingsventilene med tetningsmateriale for a
forhindre at det kommer kondensvann fra avstengingsventilene
inn i innendgarsanlegget.

@ MERKNAD

Eventuelle blottlagte rgr kan forarsake kondens.

7 Sett pa plass servicedekselet og platen for ragrinntaket.

8 Forsegle alle apninger for & forhindre at det kommer sng og
smadyr inn i systemet.

a Tetning

@ MERKNAD

Du ma ikke blokkere Ilufteventilene. Det kan pavirke
luftsirkulasjonen inne i anlegget.

A ADVARSEL

Ta ngdvendige forholdsregler for & forhindre at anlegget
kan brukes som tilfluktssted for smadyr. Smadyr som
kommer i kontakt med elektriske deler, kan forarsake
funksjonsfeil, reyk eller brann.

Konfigurasjon

18
FARE: FARE FOR D@DELIG ELEKTROSJOKK

MERKNAD

Kontroller at innstilling pa installasjonsstedet [2-49] «Ny
installasjon eller direkte utskiftning» er korrekt innstilt.

INFORMASJON

Det er viktig at montegren leser all informasjon i dette
kapitlet fortlgpende og at systemet konfigureres slik det
star angitt.

18.1  Gjere innstillinger pa stedet

18.1.1

Du mé& sende inndatasignaler til utendersanleggets hovedkretskort
(A1P) for & konfigurere varmepumpesystemet. Dette involverer
felgende komponenter for feltinnstillinger:

= Trykknapper for & sende inndatasignaler til kretskortet
= Skjerm til a avlese tilbakemelding fra kretskortet

= DIP-brytere (endre kun fabrikkinnstillingene hvis du installerer
velgebryter for kjgling/oppvarming).

Om a gjoere innstillinger pa stedet

Se ogsa:
= "18.1.3 Komponenter for innstillinger pa installasjonsstedet" [» 37]

= "18.1.2 Fa tilgang til komponentene for innstillinger pa
installasjonsstedet” [» 37]

Installerings- og driftshandbok
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18 Konfigurasjon

PC-konfigurator
Vv Y

a PC
b Kabel (EKPCCAB¥)
¢ Skjoteledning er koblet til X27A
X27A Koblingsstykke
A1P Hovedkretskort til utendgrsanlegg

a b (‘:

b ]

EEE DS2 DSt D

& [ 5
Hasw BS2 BS3 O D D
. Tie @
O (2

® 18-1 1-fase (V)

DI:H:I@

1_ by
0 0 S =15
o @ O

® BS1 BS2 BS3

DS1 DS2

s
e s s -

U
—
8. ]
& 18-2 3-fase (Y)
BS1 MODUS: For endring av innstilt modus
BS2 ANGI: For innstilling pa stedet
BS3 TILBAKE: For innstilling pa stedet
DS1,DS2 DIP-brytere
a 7-segmentdisplayer
b Trykknapper
¢ DIP-brytere

DIP-brytere

Endre kun fabrikkinnstillingene hvis du installerer velgebryter for
kjaling/oppvarming.

DS1-1 Velger for KIGLING/OPPVARMING (se

Modus 1 og 2 handboken til velgebryteren for kjgling/
Mod Beskrivel oppvarming).
OCUS ESRIVESS ON = velgebryter for KIGLING/OPPVARMING er
Modus 1 Modus 1 kan brukes til & overvake gjeldende aktivert; OFF = ikke installert = fabrikkinnstilling
(overvakingsinnstili |tilstand for utendersanlegget. Du kan dessuten DS1-2 BRUKES IKKE. IKKE ENDRE
nger) overvake deler av innholdet i feltinnstillingene. FABRIKKINNSTILLINGEN.
Modus 2 Modus 2 brukes til & endre feltinnstillinger for

systemet. Du kan bade vise og endre

(innstillinger pa ) ‘ - © -
gjeldende verdi for feltinnstillingen.

installasjonsstedet)
Vanligvis kan normal drift fortsette uten
spesielle grep etter at feltinnstillingene er
endret.

Enkelte feltinnstillinger brukes til
spesialoperasjoner (f.eks. drift kun én gang,
innstilling for gjenvinning/vakuumtarking,
innstilling for manuell pafylling av kjglemedium,
osv.). | slike tilfeller ma du avbryte
spesialoperasjonen fgr normal drift kan
fortsette. Dette er angitt i forklaringene
nedenfor.

Se ogsa:

= "18.1.4 Fa tilgang til modus 1 eller 2" [» 38]

= "18.1.5 Bruke modus 1" [» 38]

= "18.1.6 Bruke modus 2" [» 38]

= "18.1.7 Modus 1: overvakingsinnstillinger" [» 38]
= "18.1.8 Modus 2: feltinnstillinger" [» 39]

18.1.2 Fatilgang til komponentene for
innstillinger pa installasjonsstedet

Se "13.2.1 Slik apner du utendgrsanlegget” [» 23].

18.1.3 Komponenter for innstillinger pa
installasjonsstedet

Plasseringen til 7-segmentdisplayene, knappene og DIP-bryterne:

Trykknapper

Bruk trykknappene til & foreta feltinnstillingene. Betjen trykknappene
med en isolert pinne (f.eks. en lukket kulepenn) for & unnga bergring
med stremfgrende deler.

[o]j®

7-segmentdisplayer

Displayet viser tilbakemelding om feltinnstillingene, som er definert
som [Modus-innstilling]=Verdi.

Eksempel

EEB Beskrivelse

l Standardtilstand
[ ] ]

Modus 1

A
Exx

l Modus 2

! Innstilling 8
gm@ (i modus 2)

1 Verdi 4
lﬁ% (i modus 2)
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18 Konfigurasjon

18.1.4 Fa tilgang til modus 1 eller 2

Initialisering: standardtilstand

@ MERKNAD

Sl& PA stremmen 6 timer for anlegget startes for & sikre
strgm til veivhusvarmeren samt beskytte kompressoren.

Sla pé stremtilferselen til utendgrsanlegget og alle innendgrsanlegg.
Nar kommunikasjonen mellom innendgrsanleggene og
utendersanlegget(/-ene) er opprettet og normal, vil statusen til 7-
segmentdisplayindikasjonen veere som vist nedenfor (standardstatus
nar anlegget leveres fra fabrikken).

Trinn

Nar du slar pa stremtilfgrselen: blinker som
angitt. Stremtilfgrselen kontrolleres
(8~10 min.).

Hvis det ikke oppstar problemer: lyser som
angitt (1~2 min.).

Klar for drift: tomt display som angitt.

o Av

«—= Blinker

a» Pa
Ved funksjonsfeil vises funksjonsfeilkoden i brukergrensesnittet til
innendgrsanlegget og pa 7-segmentdisplayet til utendgrsanlegget.
Las funksjonsfeilkoden. Kommunikasjonsledningen bgr kontrolleres
forst.

Tilgang

BS1 brukes til a veksle mellom standard tilstand, modus 1 og
modus 2.

Tilgang Handling

Standardtilstand

Modus 1 = Trykk én gang pa BS1.

Indikasjonen for 7-segmentdisplay endres til:

= Trykk pa BS1 én gang til for a ga tilbake til
standard tilstand.

Modus 2 = Trykk pa BS1 i minst fem sekunder.

Indikasjonen for 7-segmentdisplay endres til:

o |

= Trykk pa BS1 én gang til (raskt) for & ga

tilbake til standard tilstand.

INFORMASJON

Hvis du blir i tvil midtveis i prosessen, trykker du pa BS1
for & ga tilbake til standard tilstand (ingen indikasjon pa
7-segmentdisplayet: tomt, se "18.1.4 Fa tilgang til modus 1
eller 2" [» 38].

18.1.5 Bruke modus 1

Modus 1 brukes til & angi grunnleggende innstillinger samt overvake
statusen til anlegget.

Hva Hvordan
Endre og fa tilgang til 1  Trykk én gang pa BS1 for a velge
innstillingen i modus 1 modus 1.
2 Trykk pa BS2 for & velge gnsket
innstilling.

3 Trykk én gang pa BS3 for & apne

verdien til valgt innstilling.

Hva Hvordan
Trykk pa BS1.

Vil du avslutte og ga
tilbake til opprinnelig
status

18.1.6 Bruke modus 2

Modus 2 brukes til & angi feltinnstillinger for utendersanlegget og
systemet.

Hva Hvordan

Endre og fa tilgang til = Trykk pa BS1 i mer enn fem sekunder

innstillingen i modus 2 for & velge modus 2.

= Trykk pa BS2 for & velge @onsket
innstilling.

= Trykk én gang pa BS3 for & apne
verdien til valgt innstilling.

Trykk pa BS1.

Vil du avslutte og ga
tilbake til opprinnelig
status

Endre verdien til valgt
innstilling i modus 2

Trykk pa BS1 i mer enn fem sekunder

for & velge modus 2.

= Trykk pa BS2 for & velge onsket
innstilling.

= Trykk én gang pa BS3 for & apne
verdien til valgt innstilling.

= Trykk pa BS2 for a velge ngdvendig
verdi for valgt innstilling.

= Trykk én gang pa BS3 for a bekrefte
endringen.

= Trykk pa BS3 igjen for a starte driften

med valgt verdi.

18.1.7 Modus 1: overvakingsinnstillinger

[1-1]
Viser statusen til stgysvak drift.
[1-1] Beskrivelse
0 Enheten kjgrer ikke med begrensninger for lite
stay.
1 Enheten kjgrer med begrensninger for lite stay.
[1-2]
Viser statusen til drift med begrenset stayforbruk.
[1-2] Beskrivelse
0 Enheten kjgrer ikke med begrenset
stremforbruk.
1 Enheten kjgrer med begrenset streamforbruk.
[1-5] [1-6]
Kode Viser ...
[1-5] Viser gjeldende posisjon for T,-malparameter
[1-6] Viser gjeldende posisjon for T.-malparameter
[1-10]

Viser totalt antall tilkkoblede innendgrsanlegg.

[1-17] [1-18] [1-19]

Kode Viser ...

[1-17] Siste funksjonsfeilkode

[1-18] Nest siste funksjonsfeilkode
[1-19] Tredje siste funksjonsfeilkode
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19 Idriftsetting

[1-40] [1-41]

Kode Viser ...

[1-40] Gjeldende innstilling for komfortabel kjgling

[1-41] Gjeldende innstilling for komfortabel
oppvarming

[2-49]

Ny installasjon eller direkte utskiftning. Denne innstillingen pa
installasjonsstedet er viktig for korrekt oljehandtering.

[2-49]

Beskrivelse

0

Ny installasjon (nytt R32-rgropplegg)

1 (standard)

Utskiftning (bruke R410A-rgropplegg om igjen)

18.1.8 Modus 2: feltinnstillinger

[2-8]
T, ensket temperatur under drift med kjgling.
[2-8] T, ensket [°C]
0 (standard) Automatisk
2 6
3 7
4 8
5 9
6 10
7 11
[2-9]
T, onsket temperatur under drift med oppvarming.
[2-9] T, ensket (°C)
0 (standard) Auto
1 41
3 43
6 46

[2-18]

Innstilling av hayt statisk trykk for vifte.

Hvis det statiske trykket i viften til utendgrsanlegget gker, reduseres
luftstrammen og viftemotorens inngangseffekt gker. Anlegget kan
beregne ESP via malinger.

Med denne innstillingen kan montgren stille inn ESP pa et fast niva
eller endre tidspunktet for ESP-evaluering.

Merknad: For ESP-

nivaer over 45 Pa beholdes niva 0 for a sikre

stabil drift av viftemotoren.

[2-18]

Beskrivelse

0 (standard)

Automatisk innstilling pa idriftsettingsmodus og
standby-modus

[2-60]
Innstilling for fiernkontroll med kontrollgrfunksjon. Strgmtilfarselen
ma tilbakestilles for & lagre innstillingen.

Du finner mer informasjon om fjernkontrollen med kontrollgrfunksjon
under "12.2 Krav til systemoppsett" [» 17] eller du kan se i
fiernkontrollens referanseguide for montarer og brukere.

[2-60]
0 (standard)

Beskrivelse

Ingen fijernkontroll med kontrollgrfunksjon er
koblet til systemet

1 Fjernkontroll med kontrollgrfunksjon er koblet
til systemet

19 Idriftsetting

MERKNAD

Generell sjekkliste for idriftsetting. | tillegg il
instruksjonene for idriftsetting i dette kapitlet finnes det
ogsa en sjekkliste for generell idriftsetting pa Daikin
Business Portal (godkjenning kreves).

Sjekklisten for generell idriftsetting kommer i tillegg til
instruksjonene i dette kapitlet, og kan brukes som
retningslinje og rapporteringsmal under idriftsetting og
overlevering til brukeren.

MERKNAD

Enheten ma ALLTID brukes uten termistorer og/eller
trykksensorer/-brytere. Hvis |IKKE kan det fgre til
utbrenning av kompressoren.

19.1  Forholdsregler ved ferdigstilling

FORSIKTIG

IKKE utfer prevekjering mens det arbeides pa
innendgrsanlegget/-ene.

1 Automatisk innstilling pa kun . o .
idriftsettingsmodus Nar du foretar provekjgringen, ) kjgrer IKKE BARE
— utendgrsanlegget, men 0gsa det tilkoblede
2 Niva 0 (ESP mellom 0-20 Pa) innendgrsanlegget. Det er farlig & arbeide pa et
3 Niva 1 (ESP mellom 20-35 Pa) innendgrsanlegg mens prgvekjgringen utfgres.
4 Niva 2 (ESP mellom 3545 P
iva 2 ( mellom a) MERKNAD
[2-20] Sla PA stremmen 6 timer for anlegget startes for & sikre
Manuell pafylling av ekstra kjglemedium. strgm til veivhusvarmeren samt beskytte kompressoren.
[2-20] Beskrivelse Under pravekjaring starter utendgrsanlegget og
0 (standard) Deaktivert. ?nnendgrsanleggene opp. Kontroller at forberedelsene for a_IIe
1 Aktivert innendgrsanleggene er fullfert (lokalt reropplegg, elektrisk
ivert.

Vil du stanse driften med manuell pafylling av
ekstra kjglemedium (nar nedvendig mengde
med ekstra kjglemedium er fylt pa), trykker du
pa BS3. Hvis denne funksjonen ikke ble avbrutt
ved a trykke pa BS3, vil anlegget stanse driften
etter 30 minutter. Hvis det ikke holdt med

30 minutter til & fylle pa den ngdvendige
mengden med kjglemedium, kan funksjonen
aktiveres pa nytt ved a endre feltinnstillingen
igjen.

ledningsopplegg, luftrensing osv.). Se i installeringshandboken for
innendgrsanleggene for mer informasjon.

19.2  Sjekkliste for idriftsetting

1 Etter installering ma punktene nedenfor
anlegget tas i bruk.

kontrolleres far

Sla av anlegget.

Sla pa anlegget.
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19 Idriftsetting

Du har lest samtlige installerings- og driftsinstruksjoner,

Pafylling av ekstra kjglemedium

[]
Mengden kjglemedium som skal fylles pa anlegget, skal
veere angitt pa medfelgende skilt for etterfylt
kiglemedium" og veere festet pa baksiden av
frontdekselet.

] Krav for R32-utstyr
Pass pa at systemet oppfyller alle kravene som er
beskrevet i kapitlet nedenfor: "2.1 Instruksjoner for utstyr
som bruker kjglemedium R32" » 7].

] Feltinnstillinger
Kontroller at du har angitt alle gnskede feltinnstillinger. Se
"18.1 Gjare innstillinger pa stedet" [» 36].
For korrekt oljehandtering: Kontroller at innstilling pa
installasjonsstedet [2-49] «Ny installasjon eller direkte
utskiftning» er korrekt innstilt.

] Installeringsdato og innstilling pa stedet
Husk a notere installeringsdatoen pa klistremerket bak pa
frontpanelet i henhold til EN60335-2-40, og skriv ned
innholdet i feltinnstillingen(e).

19.3  Sjekkliste under idriftsetting
] Foreta en provekjoring.
19.4 Om provekjoring av systemet

MERKNAD
Serg for & utfere prevekjgringen etter farste installering.

Ellers vil funksjonsfeilkoden L/ = vises i brukergrensesnittet,
og normal drift eller preovekjering av enkeltstadende

innendgrsanlegg vil ikke kunne utfares.

Prosedyren nedenfor beskriver prgvekjgring av hele systemet.

Denne operasjonen kontrollerer og vurderer fglgende punkter:

= Se etter feil pa ledningsopplegget (kommunikasjonssjekk med
innendgrsanlegget(/-ene)).

= Kontrollerer apningen pa avstengingsventilene.

= Vurderer rgrlengden.

= Unormale forhold pa innendgrsanlegg kan ikke kontrolleres for
hvert enkelt anlegg separat. Nar provekjeringen er fullfert,
kontrollerer du ett og ett innendgrsanlegg ved & utfgre normal drift
ved hjelp av brukergrensesnittet. Se i installeringshandboken for

innendgrsanlegget for flere

detaljer om enkeltstaende

pravekjgring.

INFORMASJON

= Det kan ta inntil 10 minutter & oppna en homogen
tilstand for kjglemediet for kompressoren starter.

= Under provekjgringen kan driftslyden av kjglemediet
eller lyden av en magnetventi bli hegy og
displayindikasjonen kan endres. Dette er ikke
funksjonsfeil.

L] som er beskrevet i Referanseguide for monterer og
brukere.

O] Installasjon
Kontroller at anlegget er riktig installert, slik at unormal
stgy og vibrasjoner unngas nar anlegget startes.

] Lokalt ledningsopplegg
Kontroller at det lokale ledningsopplegget er utfort i
henhold til instruksjonene som er beskrevet i kapittel
"16 Elektrisk installering” [ 32], i henhold il
koblingsskjemaene samt i henhold til gjeldende nasjonale
forskrifter om ledningsopplegg.

] Spenning pa stromtilforsel
Kontroller spenningen pa det lokale tilferselspanelet.
Spenningen MA tilsvare den spenningen som er angitt pa
anleggets merkeplate.

] Jordledninger
Kontroller at jordledningene er riktig tilkoblet, og at
jordkontaktene er strammet til.

] Isolasjonstest av hovedstremkretsen
Bruk en megatester for 500 V til & kontrollere at
isolasjonsmotstanden er pa 2 MQ eller mer ved & sette pa
en spenning pa 500 V likestrgam mellom stremkontaktene
og jord. Bruk  ALDRI en megatester  pa
sammenkoblingsledningene.

] Sikringer, strembrytere eller verneanordninger
Kontroller at sikringene, strgmbryterne eller de
verneanordningene som er montert pa stedet, er av den
stgrrelsen og typen som er angitt i kapittel
"16.2 Spesifikasjoner for standard
ledningskomponenter” [» 32]. Kontroller at ingen sikringer
eller verneanordninger er blitt koblet ut.

] Innvendig ledningsopplegg
Foreta en visuell inspeksjon i bryterboksen og innvendig i
anlegget for & finne eventuelle lgse tilkoblinger eller
elektriske komponenter som er skadet.

] Rordimensjon og rerisolasjon
Pass pa at riktig rerdimensjon er montert, og at
isolasjonsarbeidet er skikkelig utfart.

] Avstengingsventiler
Kontroller at avstengingsventilene er apne pa bade
vaeske- og gassiden.

] Utstyr som er skadet
Kontroller anlegget pa innsiden og se etter skadde
komponenter eller sammenklemte ror.

] Lekkasje av kjslemedium
Kontroller anlegget pa innsiden, og se om det lekker
kjglemedium. Hvis det er kjglemedielekkasje, kan du
praove a reparere lekkasjen. Kontakt neermeste forhandler
hvis reparasjon ikke lykkes. Unnga kontakt med
kjglemedium som er lekket ut av rartilkoblingene. Dette
kan medfere frostskade.

] Oljelekkasje
Kontroller kompressoren og se om det lekker olje. Hvis
det er oljelekkasje, kan du prgve a reparere lekkasjen.
Kontakt naermeste forhandler hvis reparasjon ikke lykkes.
Luftinntak/-utlg|

] p

Kontroller at luftinntaket og -utlgpet til anlegget IKKE er
tilstoppet av papirark, papp eller annet materiale.

19.5

Utfore prevekjoring (7-
segmentdisplay)

1 Kontroller at du har angitt alle gnskede feltinnstillinger: se
"18.1 Gjere innstillinger pa stedet" [» 36].

2 Sla PA strgmmen til utendersanlegget og de(t) tilkoblede
innendgrsanlegget(/-ene).

o

MERKNAD

Sl& PA strammen 6 timer fgr anlegget startes for & sikre
strgm til veivhusvarmeren samt beskytte kompressoren.
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20 Feilsoking

3 Kontroller at anlegget er i standard (inaktiv) tilstand: se
"18.1.4 Fa tilgang til modus 1 eller 2" [ 38]. Trykk pa BS2 i
minst 5 sekunder. Anlegget starter pravekjaringen.

Resultat: Prgvekjgringen utfgres automatisk, og pa skjermen til
utendgrsanlegget vises " " og indikasjonene "Test
operation" (prevekjgring) og "Under centralised control" (under
sentralisert ~ styring) vises i  brukergrensesnittet il
innendgrsanleggene.

Trinn under prosedyren med automatisk prevekjoring av systemet:

19.6 Korrigere etter unormal fullferelse
av provekjoringen

Prevekjgringen er bare fullfert hvis det ikke vises noen
funksjonsfeilkoder i brukergrensesnittet eller pa 7-segmentdisplayet
til utendersanlegget. Hvis det vises en funksjonsfeilkode, mé& du
utfgre korrigerende tiltak slik det er beskrevet i tabellen med
funksjonsfeilkoder. Utfer prevekjeringen pa nytt, og kontroller at det
som var unormalt, er korrigert pa riktig mate.

INFORMASJON

Det er ikke mulig & stanse driften av anlegget via
brukergrensesnittet under prevekjering. Trykk pa BS3for a
avbryte driften. Anlegget vil stanse etter +30 sekunder.

4 Kontroller resultatet av pravekjgringen pa 7-segmentdisplayet
pa utendgrsanlegget.

Fullferelse Beskrivelse

Normal Ingen indikasjoner pa 7-segmentdisplayet

fullfgrelse (inaktivt).

Unormal Indikasjon av funksjonsfeilkode pa 7-

fullfgrelse segmentdisplayet.
Se "19.6 Korrigere etter unormal fullfarelse av
pravekjgringen” [» 41] nar du skal korrigere
det som er unormalt. Nar prgvekjeringen er
helt ferdig, vil normal drift vaere mulig etter 5
minutter.

20.1.1 Feilkoder: Oversikt

Kontakt forhandleren hvis det vises andre feilkoder.

Trinn Beskrivelse INFORMASJON

£D Kontroll fer oppstart (trykkfordeling) Se i installeringshandboken for innendgrsanlegget for
== Kontroll av kjgleoppstart detaljerte funksjonsfeilkoder knyttet til innendgrsanlegg.
=03 Stabil kjgletilstand

=0 Kommunikasjonskontroll

E0S Kontroll av avstengingsventil 20 Feilsoki ng

=t Kontroll av rgrlengde

£04 Utpumping 20.1 Lese problemer basert pa feilkoder
g Anlegg stanser

Hvis det vises en funksjonsfeilkode, ma du utfere korrigerende tiltak
slik det er beskrevet i tabellen med funksjonsfeilkoder.

Nar du har rettet opp det som var unormalt, trykker du pa BS3 for &
tilbakestille funksjonsfeilkoden og preve driften pa nytt.

INFORMASJON

Hvis det oppstar en funksjonsfeil, vises feilkoden pa
utendgrsanleggets 7-segmentdisplay og i
brukergrensesnittet pa innendarsanlegget.

Hovedkode Arsak

Lesning SVEO® | sSvs®

AO- i i

en kjglemedielekkasje'®

R32-fgler i et av innendgrsanleggene har pavist |Mulig R32-lekkasje. Systemet starter automatisk drift v v
med gjenvinning av kjglemedium for & oppbevare alt
kjslemediet i utendgrsanlegget. Nar drift med gjenvinning
av kjglemedium er fullfert, gar systemet over i last
modus. Anlegget trenger service for a reparere lekkasjen
og aktivere systemet. Du finner mer informasjon i

innendgrsanleggene®

servicehandboken.
AOJICH  |Feil pa sikkerhetssystem (lekkasjepavisning)®  |Det oppstod en feil knyttet til sikkerhetssystemet. v
Du finner mer informasjon i servicehandboken.
CH-0 ! |Funksjonsfeil i R32-fgler i et av Kontroller tilkobling pa kretskort eller bryter. v

Systemet fortsetter driften, men det aktuelle
innendarsanlegget vil stoppe. Du finner mer informasjon i
servicehandboken.

CH-02  |Utlept levetid for R32-fgler i et av
innendgrsanleggene'®

Levetiden for én av felerne er utlgpt og feleren ma
erstattes.

Du finner mer informasjon i servicehandboken.

fra et av innendarsanleggene®

CH-05 |6 méneder far utlgpt levetid for R32-fgler i etav  |En av R32-fglerne naermer seg slutten av levetiden og
innendgrsanleggene© ma snart erstattes.
CH- 10 |Venter pa bekreftelse om utskifting av R32-faler |Venter pa bekreftelse om at R32-fgleren ma skiftes ut pa

et av innendgrsanleggene.
Du finner mer informasjon i servicehandboken.
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20 Feilsoking

Hovedkode Arsak L@sning SVEO® | svs®
£3 = Avstengingsventilen i et utendorsanlegg er|* Apne avstengingsventien pa bade gass- og v
stengt. vaeskesiden.
= For mye kjglemedium = Beregn ngdvendig mengde kjglemedium pa nytt ut fra

rerlengden, og korriger kjglemedienivaet ved & samle
opp overfladig kjglemedium ved hjelp av en
kjolemedieoppsamler.

£H = Avstengingsventilen i et utendgrsanlegg er|= Apne avstengingsventien p& bade gass- og v
stengt. vaeskesiden.
= Utilstrekkelig kjglemedium = Kontroller om tilleggsfylling av kjglemedium er fullfort

pa riktig mate. Beregn nedvendig mengde
kjglemedium pa nytt ut fra rgrlengden, og fyll pa
tilstrekkelig mengde kjglemedium.

£9 Funksjonsfeil i elektronisk ekspansjonsventil Kontroller tilkobling pa kretskort eller bryter. v
(Y1E) - A1P (X21A) / (Y3E) - A1P (X23A)
F3 = Avstengingsventilen i et utendgrsanlegg er|= Apne avstengingsventien pa bade gass- og v
stengt. vaeskesiden.
= Utilstrekkelig kjglemedium = Kontroller om tilleggsfylling av kjglemedium er fullfort

pa riktig mate. Beregn nedvendig mengde
kjglemedium pa nytt ut fra rerlengden, og fyll pa
tilstrekkelig mengde kjglemedium.

FG For mye kjglemedium Beregn ngdvendig mengde kjglemedium pa nytt ut fra v
rerlengden, og korriger kjglemedienivaet ved & samle
opp overfladig kjglemedium ved hjelp av en
kjglemedieoppsamler.

He Funksjonsfeil i faler for omgivelsestemperatur Kontroller tilkobling pa kretskort eller bryter. v
(R1T) — A1P (X18A)

3 Funksjonsfeil i faler for utlepstemperatur: (R21T): |Kontroller tilkobling pa kretskort eller bryter. v
apen krets / kortslutning - A1P (X19A)

5 Funksjonsfeil i fgler for innsugningstemperatur Kontroller tilkobling pa kretskort eller bryter. v

(R3T) - A1P (X30A) (innsugning) / (R5T) - A1P
(XB0A) (underkjeling)

= Funksjonsfeil i faler for vaesketemperatur (spole) |Kontroller tilkobling pa kretskort eller bryter. v
(R4T) — A1P (X30A)
47 Funksjonsfeil i temperaturfeler for vaeske (etter  |Kontroller tilkobling pa kretskort eller bryter. v
underkjgling av HE) (R7T) — A1P (X30A)
4 Funksjonsfeil i temperaturfgler for gass (etter Kontroller tilkobling pa kretskort eller bryter. v
underkjgling av HE) (R6T) — A1P (X30A)
(overheting)
A Funksjonsfeil i faler for hayt trykk (STNPH): apen |Kontroller tilkobling pa kretskort eller bryter. v
krets / kortslutning - A1P (X32A)
a0 Funksjonsfeil i faler for lavt trykk (STNPL): apen |Kontroller tilkobling pa kretskort eller bryter. v
krets / kortslutning - A1P (X31A)
L Overfgring utendersanlegg—vekselretter: Kontroller tilkobling. v
Problemer med overfering for INV1 / FAN1
(= Usymmetrisk spenning i stremtilfarsel for INV1 Kontroller om strgmtilfgrselen er innenfor omradet.
= Utilstrekkelig tilferselsspenning Kontroller at tilfarselsspenningen tilferes pa riktig mate. v
o3 Funksjonsfeilkode: Prgvekjgring av system ikke |Utfer prgvekjering av system.
utfart (systemdrift ikke mulig)
- Det er ingen stremitilfgrsel til utendgrsanlegget. |Kontroller at stramledningen til utendgrsanlegget er riktig v
tilkoblet.
e = Manglende samsvar for system. Feil type|Kontroller om det er funksjonsfeil pa andre v
innendgrsanlegg er kombinert  (R410A,|innendgrsanlegg og bekreft at kombinasjonen med
R407C, RA osv.) innendarsanlegg er tillatt.
= Funksjonsfeil i innendgrsanlegg
LR Feil type innendgrsanlegg er tilkoblet. Kontroller typen innendgrsanlegg som er tilkoblet. Hvis v
dette er feil, erstatter du dem med det som er riktig.
LiH Feil sammenkobling mellom anlegg. Tilkoble sammenkoblingene F1 og F2 for tilkoblet v
forgreningsanlegg pa riktig mate til utendgrsanleggets
kretskort (TIL FORGRENINGSANLEGG). Kontroller at
kommunikasjonen med forgreningsanlegget er aktivert.
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Hovedkode Arsak

Lesning SVEO® | svs®

LF = Avstengingsventilen i et utendgrsanlegg er|= Apne
vaeskesiden.

stengt.

angitte innendgrsanlegget er ikke riktig tilkoblet
til utendersanlegget.

= Roropplegget og ledningsopplegget til det|= Kontroller at raropplegget og ledningsopplegget til det
angitte
utendgrsanlegget.

avstengingsventilen pa bade gass- og v

innendgrsanlegget er riktig tilkoblet til

@ SVEO-kontakten er en elektrisk kontakt som lukkes hvis de angitte feilene oppstar.
®) SVS-kontakten er en elektrisk kontakt som lukkes hvis de angitte feilene oppstar.
© Feilkoden vises bare i brukergrensesnittet pa innendgrsanlegget der feilen oppstar.

20.2 System for pavisning av
kjslemedielekkasje

Normal drift

Ved normal drift har fjernkontrollen i modus med kun alarm og i
kontrollgrmodus ingen funksjon. Skjermen vil slukkes pa
fiernkontrollen i modus med kun alarm og i kontrollgrmodus. Driften

til fiernkontrollen kan kontrolleres ved a trykke pa @-knappen for a
apne installatarmenyen.

ol CI!ICI!ICI!I
ET-IEET REERY
| Cf @

Utendgrsanlegg med varmepumpe

Kjglemedierar

VRV-innendgrsanlegg med direkte ekspansjon (DX)
Fjernkontroll i normal modus

Fjernkontroll i modus med kun alarm

Fjernkontroll i kontrollermodus (obligatorisk i visse
tilfeller)

g Sentralisert fiernkontroll (tilleggsutstyr)

-0 Q0T

Merknad: Ved oppstart av systemet kan modusen til fiernkontrollen
bekreftes pa skjermen.

Drift med lekkasjepavisning

Hvis R32-fgleren i innendgrsanlegget paviser kjslemedielekkasje,
varsles brukeren bade visuelt og med et lydsignal pa fjernkontrollen
til innendegrsanlegget med lekkasje (og pa fjernkontrollen med
kontrollgrfunksjon, hvis aktuelt). Samtidig starter utendersanlegget
driften med kjglemedieoppsamling for & redusere mengden
kjglemedium i innendgrssystemet.

Etter drift med gjenvinning av kjglemedium vises det en feilkode og
anlegget er i last modus. Signaler fra fijernkontrollen etter drift med
pavist lekkasje avhenger av modusen.

Anlegget trenger service for & reparere lekkasjen og aktivere
systemet. Du finner mer informasjon i servicehandboken.

A ADVARSEL

Anlegget er av sikkerhetsmessige arsaker utstyrt med et
system som paviser kjslemedielekkasje.

For at systemet skal fungere effektivt MA anlegget til
enhver tid vaere tilkoblet strem, unntatt ved vedlikehold.

|_ b b b
0 w0 ]
o[ e[ T le[ 1 | e[
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Utendgrsanlegg med varmepumpe

Kjglemedierar

VRV-innendgrsanlegg med direkte ekspansjon (DX)
Fjernkontroll i normal modus

Fjernkontroll i modus med kun alarm

Fjernkontroll i kontrollgrmodus (obligatorisk i visse
tilfeller)

Sentralisert fiernkontroll (tilleggsutstyr)

Lekkasje av kjglemedium

Feilkode for utendgrsanlegg pa 7-segmentdisplay
Feilkode 'A0-11' og alarm med lydsignal og redt varsellys
avgis fra fiernkontrollen.

Feilkode 'U9-02' vises pa fiernkontrollen. Ingen
lydsignaler eller varsellys.

Feilkode 'AO—11' og alarm med lydsignal og rgdt
varselsignal avgis fra fiernkontrollen med
kontrollgrfunksjon. Anleggets adresse vises pa
fiernkontrollen.

-0 20 T

(U ]
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Merknad: Du kan stoppe alarmen for lekkasjepavisning pa
fiernkontrollen og i appen. Du stopper alarmen pa fjernkontrollen ved

a trykke pa i 3 sekunder.

Merknad: Lekkasjepavisning vil utlese SVS-utgangen. Se
"16.4 Koble til de eksterne utgangene" [» 34] hvis du vil ha mer
informasjon.

Merknad: Det kan monteres et ekstra kretskort for utgang for
innendgrsanlegget for & sikre utgang for eksternt utstyr. Kretskortet
for ekstra utgang vil bli utlest ved pavist lekkasje. Du finner ngyaktig
modellnavn pa listen over tilleggsutstyr for innendgrsanlegget. Du
finner mer informasjon i veiledningen til kretskortet for ekstra utgang.

Merknad: Noen sentraliserte fijernkontroller kan ogsa brukes som
fiernkontroll med kontrollgrfunksjon. Du finner flere detaljer om
installeringen i installeringshandboken for de sentraliserte
fiernkontrollene.

0 MERKNAD

R32-fgleren for kjslemedielekkasje er en halvlederdetektor
som feilaktig kan pavise andre stoffer enn R32-
kjolemediet. Unnga bruk av kjemiske stoffer (f.eks.
organiske lgsemidler, harspray, maling) i hoye
konsentrasjoner i neerheten av innendgrsanlegget, fordi
dette kan fore til at R32-fgleren for kjglemedielekkasje
utlgses feilaktig.

21 Kasting

MERKNAD

Systemet ma IKKE demonteres pa egen hand: Systemet
ma demonteres og kjglemiddelet, oljen og eventuelle
andre deler MA tas hand om i henhold til gjeldende
lovgivning. Anleggene MA handteres ved et spesialanlegg
for gjenbruk, resirkulering og gjenvinning.
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22 Tekniske data

Et utdrag av de siste tekniske dataene er tilgjengelig pa den regionale Daikin nettsiden (offentlig tilgjengelig). Det komplette settet med de
siste tekniske dataene er tilgjengelig pa Daikin Business Portal (autentisering pakrevd).

22.1 Serviceplass: Utendgrsanlegg

Innsugningsside

Pa tegningene pa innsiden av forsiden til denne handboken er serviceplassen pa innsugningssiden basert pa
35°C DB og kjgledrift. Beregn mer plass i folgende tilfeller:

= Nar temperaturen pa innsugningssiden jevnlig overstiger denne temperaturen.
= Nar det forventes at varmebelastningen for utendgrsanleggene jevnlig vil overstige maksimal driftskapasitet.

Utlgpsside
passer til noen av oppsettene nedenfor.

Ta hensyn til arbeid pa kjglemedierar nar du plasserer anleggene. Kontakt forhandleren hvis oppsettet ditt ikke

Enkeltanlegg () | Enkeltrad med anlegg (@)

— Se "figur 1" [» 2] pa innsiden av forsiden til denne handboken.

™ For bedre driftseffektivitet bgr avstanden side om side vaere
2250 mm.

A,B,C,D Hindringer (vegger/leskjermer)
E Hindring (tak)
a,b,c,d,e Minimum serviceplass mellom anlegg og hindringer A, B,
C,DogE
ez Maksimal avstand mellom anlegget og kanten pa
hindring E, i retning hindring B
e, Maksimal avstand mellom anlegget og kanten pa
hindring E, i retning hindring D
Hy, Hoayde pa anlegget
Hg,H, Hoyde pa hindringer B og D
1 Forsegle bunnen av installeringsrammen slik at utlgpsluft
ikke strammer tilbake til innsugningssiden gjennom
undersiden av anlegget.
2 Maksimalt to anlegg kan installeres.
O Ikke tilatt

== |
Flere rader med anlegg EFEFE':I

— Se "figur 2" [» 2] pa innsiden av forsiden til denne handboken.

™ For bedre driftseffektivitet bgr avstanden side om side vaere
2250 mm.

EIEIEII
Stablede anlegg (maks. 2 nivaer) (OO0 ]V)
— Se "figur 3" [» 2] pa innsiden av forsiden til denne handboken.

™ For bedre driftseffektivitet bgr avstanden side om side vaere
2250 mm.

A1=>A2 (A1) Hvis det er fare for at det kan dryppe
dreneringsvann som fryser til mellom de gverste og
underste anleggene ...

(A2) Sa kan du installere et tak mellom de gverste og
underste anleggene. Installer det gverste anlegget
sapass heyt over det underste anlegget at det ikke kan

samle seg is pa bunnplaten til det gverste anlegget.
B1=>B2 (B1) Hvis det ikke er fare for at det kan dryppe

dreneringsvann som fryser til mellom de gverste og
underste anleggene ...

(B2) Sa er det ikke nedvendig a installere et tak, men du
ma tette igjen apningen mellom de gverste og underste
anleggene slik at utlgpsluft ikke stremmer tilbake til
innsugningssiden gjennom undersiden av anlegget.
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22.2 Roerledningsskjema: Utendgrsenhet

TOS3 X —.TQ 0 Q0T

==
2=
mo

S1PH
S1NPL
S1NPH

Y1E
Y2E
Y3E
Y4E
Y5E
Y6E
Y1S

Flytende

Gass

Pafyllingsport

Utlgpsport

Avstengingsventil

Kjelemediumfilter

Enveisventil

Trykkavlastningsventil

Kretskort for kjgling

Varmeveksler med dobbeltrar
Fordeler

Varmeveksler

Akkumulator

Lyddemper

Kapillarrgr

Kompressorakkumulator

Kompressor

Viftemotor

Haytrykksbryter

Lavtrykksfaler

Hoytrykksfaler

Elektronisk ekspansjonsventil (hoved — EVM1)
Elektronisk ekspansjonsventil (EVT)
Elektronisk ekspansjonsventil (hoved — EVM2)
Elektronisk ekspansjonsventil (EVL)
Elektronisk ekspansjonsventil (EVSL)
Elektronisk ekspansjonsventil (EVSG)
4-veisventil

22.3 Koblingsskjema: Utendersenhet

Koblingsskjemaet er levert med enheten, plassert pa innsiden av

servicedekselet.

RI1T
R3T
R4T
R5T
R6T
R7T
R10T
R21T

i

Termistorer:

Termistor (omgivelsestemperatur)
Termistor (innsuging)

Termistor (vaeske)

Termistor (underkjgaling)
Termistor (overheting)

Termistor (varmeveksler)
Termistor (ribbe)

Termistor (utlep)

Kjolemediegjennomstremning:

Kjoling
Oppvarming

Flere koblingsmuligheter

Tilleggsutstyr

Symboler:
ymbo'er Ikke montert i bryterboks
X1M Hovedkontakt .
) Ledningsopplegg avhenger av modell
——— Jordledninger
Kretsk
15 Ledning nummer 15 retskort
——————— Lokal ledning Forklaring til koblingsskjema (enfasede V1-modeller):
JHK  Lokal kabel A1P Kretskort (hoved)
A2P Kretskort (sub)
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A4P Kretskort (velger for kjgling/oppvarming) Forklaring til koblingsskjema (trefasede Y1-modeller):
BS* (A1P)  Trykknapper (modus, innstilling, ga tilbake, test, A1P Kretskort (hoved)

tilbakestilling) A2P Kretskort (sub)
DS* (A1P)  DIP-bryter A4P Kretskort (velger for kjgling/oppvarming)
E1H Bunnplatevarmer (tilleggsutstyr) A5P Kretskort (stayfilter)
E1HC Veivhusvarmer BS* (ATP)  Trykknapper (modus, innstilling, g4 tilbake, test,
F1U (A1P)  Sikring (M 56 A /250 V) tilbakestilling)
F1U (A2P) Sikring (T 3,15 A /250 V) C* (A1P) Kondensatorer
F1U Sikring (T 1,0 A/ 250 V) DS* (A1P)  DIP-bryter
F2U (A1P)  Sikring (T 6,3 A/ 250 V) E1H Bunnplatevarmer (tilleggsutstyr)
F3U (A1P)  Sikring (T 6,3 A/250 V) E1HC Veivhusvarmer
F6U (A1P)  Sikring (T 5,0 A/ 250 V) F1U (A1P)  Sikring (T 6,3 A/ 250 V)
HAP (A1P) Driftslysdiode (servicemonitor grgnn) F1U (A2P)  Sikring (T 3,15 A/ 250 V)
K*M (A1P) Kontaktor pa kretskort F1U Sikring (T 1,0 A/ 250 V)
K*R (A*P)  Relé pa kretskort F6U (A1P)  Sikring (T 6,3 A/ 250 V)
M1C Motor (kompressor) F7U (A1P)  Sikring (T 5,0 A/250 V)
M1F Motor (vifte) HAP (A1P) Driftslysdiode (servicemonitor grann)
PS (A*P) Svitsjet stremtilfarsel K*M (A1P)  Kontaktor pa kretskort
Q1 Overlastvern K*R (A*P)  Relé pa kretskort
Q1DI Jordfeilbryter (kjgpes lokalt) L1R (A*P)  Reaktor
R1T Termistor (omgivelsestemperatur) M1C Motor (kompressor)
R3T Termistor (innsuging) M1F Motor (vifte)
R4T Termistor (veeske) PS (A*P) Svitsjet stremtilfarsel
R5T Termistor (underkjgling) Q1 Overlastvern
R6T Termistor (overheting) Q1DI Jordfeilbryter (kjapes lokalt)
R7T Termistor (varmeveksler) R* (A*P) Motstand
R10T Termistor (ribbe) R1T Termistor (omgivelsestemperatur)
R21T Termistor (utlgp) R3T Termistor (innsuging)
R*T PTC-termistor R4T Termistor (vaeske)
S1NPH Haytrykksfaler R5T Termistor (underkjgling)
S1NPL Lavtrykksfaler R6T Termistor (overheting)
S1PH Haytrykksbryter R7T Termistor (varmeveksler)
S1S Bryter for luftregulering (tilleggsutstyr) R10T Termistor (ribbe)
S2S8 Velgebryter for kjgling/oppvarming (tilleggsutstyr) R21T Termistor (utlap)
SEG* (A1P) 7-segmentdisplay R*T PTC-termistor
SFB Feil pa inngang for mekanisk ventilasjon (kjgpes S1NPH Hoytrykksfgler

lokalt) S1NPL Lavtrykksfaler
V1R, V2R  IGBT-stremmodul S1PH Hoytrykksbryter
(ATP) S18 Bryter for luftregulering (tilleggsutstyr)
V3R (A1P) - Diodemodul S28 Velgebryter for kjgling/oppvarming (tilleggsutstyr)
X*A Koblingsstykke for kretskort SEG* (AMP) 7-segmentdisplay
XM Rekkeklemme SFB Feil pa inngang for mekanisk ventilasjon (kjgpes
XY Koblingsstykke lokalt)
Y1E Elektronisk ekspansjonsventil (hoved — EVM1) V*D Diodemodul
Y2E Elektronisk ekspansjonsventil (EVT) V1R, V2R  IGBT-strammodul
Y3E Elektronisk ekspansjonsventil (hoved — EVM2) (A1P)
Y4E Elektronisk ekspansjonsventil (EVL) V3R (A1P) Diodemodul
Y5E Elektronisk ekspansjonsventil (EVSL) X*A Koblingsstykke for kretskort
Y6E Elektronisk ekspansjonsventil (EVSG) X*M Rekkeklemme
Y18 Magnetventil (4-veisventil) XY Koblingsstykke
Y3S Feil pa driftsutgang (SVEO) (kjgpes lokalt) Y1E Elektronisk ekspansjonsventil (hoved — EVM1)
Y4S Utgang for lekkasjefaler (SVS) (kjgpes lokalt) Y2E Elektronisk ekspansjonsventil (EVT)
Z*C Stoyfilter (ferrittkjerne) Y3E Elektronisk ekspansjonsventil (hoved — EVM2)
Z*F (A*P)  Stoyfilter Y4E Elektronisk ekspansjonsventil (EVL)

Y5E Elektronisk ekspansjonsventil (EVSL)
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Y6E
Y1S
Y3s
Y43
z*C
Z°F (A*P)

Elektronisk ekspansjonsventil (EVSG)
Magnetventil (4-veisventil)

Feil pa driftsutgang (SVEO) (kjgpes lokalt)
Utgang for lekkasjefaler (SVS) (kjopes lokalt)
Stoyfilter (ferrittkjerne)

Stayfilter
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