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A Készonjilk, hogy Daikin gyartmanyd légkondicionalét

véalasztott. Olvassa el figyelmesen ezt az Uzemeltetési

kézikonyvet, miel6tt a klimaberendezést hasznalatba

venné. Leirja az egység rendeltetésszerl hasznalatat, és

segit az esetleg felmeril6 problémak megoldasaban.

Elolvasas utan tegye olyan helyre, ahol késébb is
megtalalja.

Az Utmutatoé eredeti szévege az angol nyelvi széveg. A tébbi nyelvi
valtozat az utmutaté eredeti szévegének a forditasa.

1. Tudnivaldk a biztonsagrol

Olvassa el figyelmesen az alabbi tudnival6kat, és eszerint
hasznalja a berendezést.

A FIGYELMEZTETES

A nem megfelel6 kezelés sulyos kovetkezményekkel
jarhat: halallal, sulyos sérlléssel vagy a berendezés
karosodasaval.

MEGJEGYZES Ezek az eléirasok a berendezés helyes hasznalatara
‘-L— vonatkoznak.

Tartsa be ezeket a fontos biztonsagi eléirasokat.

Tartsa mindig kéznél ezeket a figyelmeztetéseket, hogy sziikség
esetén hozzajuk férhessen.

Ha a berendezést Uj felhasznal6 fogja kezeli, at kell adni neki ezt a
kézikdnyvet.

Figyelmeztetés

B Nem egészséges hosszu idén at a légaramlat utjaban
tartézkodni.

B Aramiités, tliz vagy sérillés keletkezésének megel6zése
érdekében azonnal kapcsolja ki a berendezést és aramtalanitsa,
ha barmilyen szokatlan jelenséget észlel (példaul égett szagot),
és kérjen tanacsot a markaképviselettdl.

B Kérjen tanacsot a klimaberendezést Uzembe helyezd
forgalmazétol.
Ha hazilag, szakszer(tlenil helyezik Gzembe a berendezést,
akkor viz szivaroghat, illetve aramutést vagy tlizet okozhat.

B Ne legyen semmilyen targy a kultéri egység kozvetlen
kozelében, és nem szabad megengedni, hogy falevelek vagy
egyéb szemét gydiljon fel az egység kornyezetében.

A falevelek melegagyai a rovaroknak, amelyek azutan
bejuthatnak a berendezésbe. Ha bejutnak a berendezésbe,
akkor ezek az él6lények mikodészavarokat okozhatnak, sét
fustolést vagy tiizet is, ha eljutnak az elektromos alkatrészekig.

B Bovitéssel, javitassal és karbantartassal kapcsolatban forduljon
a forgalmazoéhoz.
A hazilag, szakszer(tlenul végzett bdvités, javitas vagy
karbantartas vizszivargast, illetve aramitést vagy tlizet okozhat.

B Ne dugja az ujjat, botot vagy mas targyat a levegé be- vagy
kimenetéhez. A ventilator gyors forgasa sértilést okozhat.

B Vigyazzon, hogy a légkezelé egység vagy a taviranyitdé ne
kapjon nedvességet.
Ez dramUtést vagy tuzet okozhat.

B Ne hasznaljon gyulékony spray-t, pl. hajlakkot, illetve
korémlakkot vagy festéket az egység kozelében.
Tiz keletkezhet.

Ne helyettesitse a kiégett biztositékot mas amperszamuval vagy
valamilyen vezetékkel.

Vezeték/rézdrot hasznalatakor az egység tonkre mehet vagy
tlizet okozhat.

B Ne dugjon targyakat a levegébemenetbe vagy -kimenetbe.
A nagy sebességgel forgd ventilatorhoz éré targyak veszélyesek
lehetnek.

B Ne nyomja meg a taviranyité6 gombjat kemény, hegyes targgyal.
A taviranyité megsérulhet.

B Ne hlzza vagy csavarja meg a taviranyité elektromos
vezetékét.
Ez az egység hibas mikodését okozhatja.

B Ne keresse a hibat vagy javitsa az egységet sajat maga.
Ezt bizza egy képesitett szerelbre.

B Ha h(tékozeg-szivargast tapasztal értesitse a szervizt.
Ha véletlenll ez el6fordulna olyan helyen, ahol a rendszer egy
kis helyiségbe van szerelve, akkor figyelni kell, hogy a
hitékézeg koncentracidja ne szokjon tul magasra. Ellenkezé
esetben a helyiségben a rossz leveg6 komoly balesetet
okozhat.

B A klimaberendezésben hasznalt hiitkézeg biztonsagos, és
altalaban nem szokott szivargas fellépni. Ha hit6kozeg-
szivargas miatt a szoba levegéjébe hiitékdzeg kerdl, és az nyilt
langgal vagy flitészallal érintkezik, akkor artalmas gazok
keletkezhetnek.

Kapcsoljon ki minden tlizveszélyes flit6késziléket, szellbztesse
ki a helyiséget, és lépjen kapcsolatba a klimaberendezést
forgalmazé markaképviselettel.

A klimaberendezést addig nem szabad ilyenkor hasznalni, amig
azt a szakaszt, ahol a hitékézeg szivarog, egy szakképzett
szerel6 meg nem javitotta.
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B A berendezés vagy tartozékainak nem megfelelé lzembe
helyezése vagy csatlakoztatdsa aramuitést, rovidzarlatot,
szivargast vagy tluzet okozhat, illetve a berendezés egyéb
karosodasat. Csak Daikin gyartmanyu tartozékokat hasznaljon,
melyeket a berendezéshez terveztek, és a beszerelést bizza
szakemberre.

B A klimaberendezés athelyezését és Ujboli lzembe helyezését
kérje a forgalmazotol.
A szakszer(tlen (izembe helyezés szivargast, aramiitést vagy
tuzet okozhat.

Tudnivalok

H Ne hasznalja a Iégkondicionalét nem rendeltetésszer( célra.
Az allag megovasa érdekében ne haszndlja a berendezést
precizios muiszerek, élelmiszerek, novények, allatok vagy
muvészeti alkotasok hitésére.

B A sérilések elkerllése érdekében ne vegye le a kiltéri egység
ventilatorvédéjét.

B Az oxigénhiany elkerilése érdekében gyakran szell6ztesse a
helyiséget, ha abban a klimaberendezés mellett nyilt égési
berendezést is hasznalnak.

B Hosszabb idék6zdnként ellendrizni kell az egység rogzitésének
és szerelvényeinek épségét.
A meghibasodott berendezés leeshet és sériilést okozhat.

B A klimaberendezés mellé ne tegyen és a kornyékén ne
hasznaljon gyulékony hajtégazas palackot.
Ellenkez6 esetben t(iz keletkezhet.

W Tisztitas el6tt allitsa le a miikddést, és kapcsolja ki a f6kapcsolét
vagy huzza ki a tapkabelt.
Ellenkezé esetben aramités vagy sérilés keletkezhet.

B Nem szabad nedves kézzel a berendezéshez nyuini.
Ellenkez6 esetben aramiités lehet a kdvetkezmény.

B Ne tegyen semmit olyat a légkezel6 egység ala, amit
nedvességtél évni kell.
Ha a paratartalom eléri a 80%-ot, ha a kondenzviz-elvezetés
eldugul, vagy ha a sz(iré elszennyez6dott, akkor a lecsapddott
para kicsOpoghet az egységbdl.

B Ne tegyen olyan készilékeket a leveg6 Utjaba vagy a légkezel6
egység ala, amelyek nyilt tizet okoznak. Az égés nem lesz
tokéletes, vagy a hétél deformalddik a berendezés.

W Ne engedje, hogy a barki felmasszon a kiiltéri egységre, és ne is
tegyen ra semmilyen targyat.
Ha leesnek vagy felborulnak vele, az sérllést okozhat.

B Ne legyenek kozvetlenul a légaramlat utjaban gyermekek,
névények vagy allatok.
Kedvezétlen hatassal lehet gyermekekre, allatokra vagy
névényekre.

B Ne mossa a klimaberendezést vizzel!
Ellenkezé esetben aramutés vagy tiz lehet a kévetkezmény.

B Nem szabad a klimaberendezést olyan helyen hasznalni, ahol
gyulékony gazok szabadulhatnak fel.
Ha gyulékony gazok halmozédnak fel a klimaberendezés
kérnyezetében, akkor tliz keletkezhet.

B Az aramités és tiz elkerllése érdekében foldzarlatjelzét kell
beszerelni.

B Ellenérizze, hogy a klimaberendezés elektromosan foldelt-e.
Tilos a berendezést gazcsovekhez, vizcsévekhez,
villamharitohoz vagy telefonfoldeléshez foldelni, mert igy
aramitést okozhat.

B A kondenzviztémlét ugy kell elhelyezni, hogy az elfolyas
akadalytalan legyen. A tokéletlen kondenzviz-elvezetés az
épllet atnedvesedését, a butorok eldzasat stb. eredményezheti.

B Ne engedje, hogy gyermekek a felmasszanak a kiiltéri egységre
vagy annak kézelében jatsszanak.
Ha ovatlanul a berendezéshez nyulnak, az sérllést okozhat.

B Ne tegyen viragvazat vagy hasonld, vizzel telt targyat a
berendezésre.
Ha viz jut a berendezésbe, az aramitést vagy tlizet okozhat.

B Ne tegye a taviranyitét kbzvetlen napfényre!
Az LCD kijelzd elszinezédhet, és nem lehet leolvasni réla az
adatokat.

B Ne tordlje a taviranyitét benzines, higités vagy tisztitoszeres
ruhéval!
A Kkijelzd elszinez6dhet vagy leoldédhat a kilsé réteg. Ha
nagyon piszkos, akkor tisztitsa meg PH semleges oldészeres
oldatba martott, jol kicsavart ruhaval. Azutan tordlje le egy
masik, szaraz ronggyal.

B Ataviranyito belsejéhez nem szabad nyulni!
Az ellilsé panelt ne vegye le! Egyes belsé alkatrészek érintése
veszélyes, és a készulék is meghibasodhat. A belsé alkatrészek
ellendrzését és beallitasat bizza a markaképviseletre.

M Ne hluzza vagy csavarja meg a taviranyitd elektromos
vezetékeét.
Ez az egység hibas mikédését okozhatja.

B Ne lzemeltesse a klimaberendezést leveg6be kerilé rovarirtd
szer hasznalatakor.
Ellenkez6 esetben a vegyszerek a berendezésben
felhalmozédhatnak, és ez a vegyszerekre hiperérzékeny
egyének egészségét veszélyeztetheti.

B Ahdcserélé bordait nem szabad megérinteni!
Ezek a bordak élesek, emiatt kdnnyen vagott sebet ejthetnek.

B A berendezést feligyelet nélkil nem hasznalhatjak csoékkent
fizikai, érzékszervi vagy mentdlis képességli személyek és
gyermekek, illetve a kezeléshez megfelel6 alapismeretekkel és
gyakorlattal nem rendelkezé személyek, kivéve ha egy olyan
személy felugyel rajuk, aki felelni tud a berendezés biztonsagos
hasznalataért.

A gyermekekre felugyelni kell, mert hajlamosak jatszani a
berendezéssel.

2. Fontos informacidk a hasznalt
hlitékozeggel kapcsolatban

Ez a készlilék fluortartalmu, Gveghazhatast okoz6 gazokat tartalmaz,
melyekre a Kiotoi Jegyz6koényv vonatkozik.

H(it6kozeg tipusa: R410A
GWP( értek: 1975

() GWP = globalis felmelegedési potencial (Global Warming
Potential)

Eurdpai unidés és helyi jogszabalyok a h(tékézeg-szivargas
rendszeres id6kozonkénti ellenérzését tehetik kotelezévé. Tovabbi
informacidkért forduljon a helyi markaképviselethez.

3. Uzemeltetés elé6tti tennivalok

Ez az Uzemeltetési kézikdbnyv az alabbi, szabvanyos vezérlési
rendszerekhez késziilt. Az lizemeltetés elétt kérjen a forgalmazétol a
rendszerre vonatkozo Uzemeltetési kézikbnyvet.

Ha a klimaberendezésnek egyéni vezérlérendszere van, akkor kérjen a
forgalmazoétol a rendszerre vonatkozo Gizemeltetési kézikonyvet.

Hiités/fiités valté

taviranyito-
kapcsolo

Uzemmédok

Hészivattyus ERQ_V1 sorozat Qigen [Qnem

Hészivattyus ERQ_W1 sorozat Qaigen Jnem

Uzemeltetési kézikonyv
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Uzembe helyezési példa

Alkatrészek neve és funkcidja, a(z) 1. abra a szabvanyos vezérlési
rendszert, a(z) 2. abra az egyéni vezérlésl rendszert mutatja.
Alkatrészek
1 Kdltéri egység
2 Vezérlédoboz
3 Légkezel6 egység (nem tartozék)
4 Taviranyité (normal)
5 Kilsé csévek (nem tartozék)
6 Szabalyozészelep-készlet
Vezetékek csatlakozasai
7 Kultéri egység tapfesziltség

8 Vezérlédoboz vezetékei
(a tapfesziiltség és a kommunikacié a vezérlédoboz és a kultéri
egység kozott)

9 Légkezel6 egység termisztorok

10 A vezérlbegység és a vezérlédoboz kdzétti kommunikacio

1" Alégkezeld egység és a vezérlbegység kozotti tapfesziltség- és
jelatviteli huzalozas (az aramellatas flggetlen a kultéri
egységétdl)

12 Termisztoros szabalyozas a légkezeld egységhez

13 Vezérl6egység (nem tartozék)

14 Taviranyitoé (kilon rendelhetd, csak szereléshez)

A tovabbi részleteket lasd a vezérlédoboz kézikdnyvében.

4. Taviranyito

Lasd a taviranyité Gzemeltetési kézikdnyvét.

5. Valté kapcsolé: A kapcsoldk neve és
funkcidja (Lasd: 3. abra)
1 VENTILATOR/LEGKONDICIONALO VALASZTOKAPCSOLO

Allitsa a kapcsolét € ventilator vagy @ fltés/hiités tzemmodba.

2  Hutés/fltés valtd kapcsold
fités Uzemmaddba.

Allitsa a kapcsol6t % hiités vagy :

6. Mikodési tartomany

Miikddési tartomany

A rendszert az alabbi hémérséklet- és paratartalom-tartomanyban
kell Gzemeltetni a biztonsagos és hatékony miikddés érdekében.

ERQ125~250_W1

ERQ100~140_V1

Kiiltéri —5~43°C DB | —20~21°C DB | -5~46°C DB | —20~24°C DB(")
hémérséklet —20~15,5°C WB —20~15,5°C WB
Beltéri 21~32°CDB| 15~27°CDB |21~32°CDB| 15~27°C DB
hémérseéklet | 14~25°C WB 14~25°C WB

Beltéri

Pgra‘ignalom <80%" <80% (1

(*) Mdakodési tartomany: —20~—15°C WB. Folyamatos miikddési tartomany:
-15~15,5°C WB.

(1) azért, hogy ne csépdgjon lecsapddott para az egységbdél.
Ha a hémérséklet vagy a paratartalom a megadott tartomanyokon kiviil esik, akkor
biztonsagi alrendszerek léphetnek miikddésbe, és a légkondicionalé nem miikodik.

7. Miikodési méd

B A mikodési moéd a telepitett kiltéri egységnek és a taviranyi-
ténak megfeleléen valtozhat. Lasd: 2. oldal, "3. Uzemeltetés
elétti tennivalok™.

B Az egység védelme érdekében kapcsolja be a f6 tapkapcsolét
6 oraval az lizemeltetés el6tt.

B Ha a f6 tapkapcsolét Uzem koézben kikapcsoljak, a mikoédés
automatikusan  Gjraindul, ha a tapfesziltséget Ujra
visszakapcsoljak.

B A hasznalattal és a funkciokkal kapcsolatban lasd a vezérl6-
dobozhoz kapott lizemeltetési kézikonyvét.

B A hasznalattal és a funkcidkkal kapcsolatban lasd a
taviranyitdhoz kapott Gzemeltetési kézikdnyvét.

71. Hlités, flités és ventilator izemmod

(Lasd 4. abra és 6. abra)

A ventilator a flités miikodés leallasa utan még egy kis ideig
miikédhet.

Daikin taviranyitéval ellatott, hltés/flités valté tavkapcsold
nélklli rendszerek (Lasd: 4. abra)

1 Nyomja meg tdbbszdér az Uzemmbddvalasztas gombot, és
vélassza ki a kivant Gzemmadot az alabbiakbol.

;§¢ Hités mod

Fités mod

Q Ventilator méd

2  Nyomja meg a ki/be gombot.
A mikodésjelzd lampa kigyullad, és a rendszer miikddésbe lép.

Htés/fités valto taviranyitd-kapcsoloval ellatott rendszerek

1 Valassza ki a kivant izemmoddot a hiités/flités valto taviranyité-
kapcsoloval az alabbiak szerint:

% ®

: @ Fltés mod (7. abra)

Hités mod (6. abra)

G Ventilator mod (8. abra)

2 Nyomja meg a ki/be gombot, vagy zarja a T1/T2 kontaktust.
A miikodésjelzd lampa kigyullad, és a rendszer miikddésbe lép.

Daikin taviranyitd nélkuli, hités/fltés valté tavkapcsolo
nélkili, kereskedelmi forgalomban vasarolt vezérléegységgel
ellatott rendszerek

1 Adja meg az lizemmodot a kereskedelmi forgalomban vasarolt
vezérléegységen.

2 Zarja a T1/T2 kontaktust.
A mikodésjelzd lampa kigyullad, és a rendszer miikddésbe lép.

Beallitas

A célhémérséklet beprogramozasaval kapcsolatban lasd a
taviranyito Gzemeltetési kézikonyvét.

A rendszer ledllitasa

3  Nyomja meg még egyszer a ki/be gombot, vagy nyissa a T1/T2
kontaktust.

A mikodésjelzd lampa kialszik, és a rendszer leall.

MEGJEGYZES A késziilék ledllasa utan ne kapcsolja ki azonnal az
‘&— aramot; varjon legalabb 5 percet.
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A flités méd magyarazata

Fltés Uzemmddban altalaban tovabb tart a  beallitott
hémérsékletérték elérése, mint hiités izemmaodban.
Az alabbi Uzemmoddra valt a rendszer, hogy megelézze a

fit6kapacitas csokkenését, illetve azt, hogy hideg levegé jojjon a
berendezésbdl.

Jégmentesités mod

B Fités kézben a kultéri egység hécseréldjén nagyobb mértéki a
jegesedés. llyenkor csokken a flités hatasfoka, ezért a rendszer
jégmentesitési médba kapcsol.

W Alégkezel6 egység ventilatora ledll, és a taviranyiton a kijelzés:

&/ D).

B Ha nincs beszerelve taviranyitd, egy jégmentesités jelet ad a

vezérlédoboz.

W 10 percen belil a
visszatér flités modba.

rendszer a jégmentesitd mikddésbol

Meleginditas

Ha a légkezel6 egység vezérlése ezt lehetbévé teszi, a légkezeld
egység ventilatorat a rendszer ledllitia azért, hogy a fiitési ciklus
kezdetekor ne fujjon a légkezeld egység hideg levegét.

Ha van tairanyitd beszerelve, a taviranyitdén a kévetkezd jelenik meg:

&/ ). Némi idébe telhet, hogy a ventilator elinduljon. Ez nem
jelent hibas miikodést.

MEGJEGYZES g

9.

Ne tegyen semmilyen targyat a levegd bemenete vagy kimenete
elé. Ez a hatasfokot csokkenti, vagy a mikodés leallasat
okozhatja.

Ha a légkondicionalét hosszabb ideig nem hasznalja, akkor
kapcsolja ki a készillék tapkapcsoldjat. Ha a kapcsolé be van
kapcsolva, akkor a berendezés aramot vesz fel. Ujrainditaskor a
zavartalan Gizemelés érdekében kapcsolja be a fé tapkapcsolot
6 o6raval az Uzemeltetés el6tt. (Lasd a légkezel6é egység
kézikdnyvében a "Karbantartas" fejezetet.)

A légkezel6 egység és a taviranyito legalabb 1 méterre legyen a
televiziétol, radiotol és hasonld készilékektol.

Ellenkezé esetben vételi zavarokat vagy torz képet okozhat.

Ne tegyen semmit olyat a amit
nedvességtdl évni kell.

Ha a paratartalom eléri a 80%-ot, és a kondenzviz-elvezetés
eldugul, akkor a lecsapddott para kicsopdghet az egységbdl.

légkezel6 egység ala,

Karbantartas

A

Vigyazzon a ventilatorral!

Forgé ventilator mellett veszélyes a berendezés
vizsgalata. Feltétlenil kapcsolja ki a fékapcsolét, és vegye
ki a biztositékokat a kiltéri egységben talalhato
vezérléaramkorbdl.

" Ha a kilsé hémérséklet visszaesik, a filtd- 9.1.  Karbantartas hosszabb iizemsziinet utan (p!.
‘-é kapaC|’€a§ cslf)lfke'n. [nyenkor a"berendezes ’mfelle’Ft szezon kezdetén)
egy masik flitékésziiléket is Gzembe kell allitani. . i i i . L
(Nyilt langgal miksdé keszillek hasznalatakor B Ellendrizze, hogy szabad-e az dramlas a légkezel6 egység és a
gyakran kell szelléztetni a helyiséget.) kiltéri egység levegébemeneténél és -kimeneténél.
Ne tegyen olyan késziilékeket a leveg6 utjaba W Tisztitsa meg a légkezeld egységek levegbsziirdit és hazat. A
vagy a berendezés ala, amelyek nyilt tlzet mvelettel kapcsolatos részleteket megtalalja a légkezeld
okoznak. egységhez mellékelt .uzemeltetési kézikbnyvben, és ugyeljen
B Hosszabb iizemsziinet utan, a berendezés elsé arra, hogy a rpeg.tlsztltott levegbsziirbket ugyanabban a
bekapcsolasakor idébe telik a helyiség helyzetben szerelje vissza.
felmelegitése, mivel a berendezés meleg levegd B A zokkendmentes miikodés érdekében a tapkapcsolét 6 oraval
keringetésével fiti fel a helyiséget. a tervezett mikodtetés el6tt kapcsolja be. A bekapcsolas utan
B Ha a meleg levegs felszall a mennyezet ala, és a azonnal megjelennek a jelzések a taviranyiton.
padlo folétt hideg van, akkor ajanlatos egy
Ieverq(,)ke”ngeto renq,szer .haszr,]al,ata (beltéri 9.2 Karbantartas hosszabb lizemsziinet el6tt (pl.
ventiladtor a levegd keringetésére). Ezzel szezon végén)
kapcsolatban a forgalmazétél kérjen informaciot. . 9
B Uzemeltesse a légkezelé egységeket korllbelll fél napon at
ventilator modban, hogy az egységek belseje kiszaradjon. A
. z - T ventilator moddal kapcsolatos részleteket lasd: 3. oldal,
8. Fnergla?akarekos es Optlmalls "7.1. Hités, fltés és ventilator tizemmaod".
lizemmod B Kapcsolja ki a berendezést. Eltlinnek a jelzések a taviranyitéral.
Tartsa be az alabbi elSirasokat a rendszer helyes mikddése W Tisztitsa meg a légkezeld egysegek levegGszlrdit és hazat. A
érdekében mlvelettel kapcsolatos részleteket megtalalja a légkezeld
o o i . . egységhez mellékelt Uzemeltetési kézikdnyvben, és Ugyeljen
B Allitsa be helyesen a levegSkimenetet, és probalja elkeriini, arra, hogy a megtisztitott levegdsziirket ugyanabban a
hogy a légaram a szobaban tartézkoddkat kdzvetlenul érje. helyzetben szerelje vissza.
B A hémérséklet beallitasa legyen -kellemes. A tulzott fiités vagy
hités kertlendé.
W Fuggdényokkel vagy redénnyel meg kell akadalyozni, hogy hiités
kozben kdzvetlen napsugarzas érje a szobat.
B Gyakran szell6ztessen.
Hosszabb hasznalat utan kiléndsen fontos a szell6ztetés.
B Az ablakok és az ajtok legyenek becsukva. Ha az ajtok és
ablakok nyitva vannak, akkor a szoba levegbje eltavozik,
gyengitve a hiité- vagy flit6hatast.
B Ne hitse vagy fltse tul a szobat. Ha a h6émérsékletet
mértékletesen allitja be, azzal energiat takarithat meg.
Ajanlott hémérséklet-beallitas
Hiitéskor 26~28°C
Fitéskor 20~24°C
Uzemeltetési kézikonyv DAIKIN ERQ100~140A7V1B + ERQ125~250A7W1B
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10. Az alabbi jelenségek nem jelzik a
légkondicionalé meghibasodasat

Tiinet 1: A rendszer nem miikadik

B Arendszer nem indul el azonnal a taviranyité BE/KI gombjanak

megnyomasa vagy a T1/T2 kontaktus zarasa utan.
Ha a mlkddésjelz6 lampa vilagit, a rendszer rendesen mikodik.
A kompresszormotor tulterhelésének megel6zése érdekében a
légkondiciondld 5 percet var a bekapcsolas utan, ha kikapcsolas
utan azonnal bekapcsoljak. Ugyanilyen késleltetés tapasztalhatd
az inditasnal, ha az lzemmodvalasztas gombot hasznaltak.

W Ha a taviranyitdbn a "kozponti vezérlés" jelzés lathato, és
megnyomjak az uUzemmodvalasztas gombot, akkor a kijelzd
néhany masodpercig villog.
igy jelzi, hogy a berendezést éppen a kdzponti egység vezérli.
A villogas mutatja, hogy a taviranyitét most nem lehet hasznalni.

B Arendszer nem indul el azonnal aram ala helyezés utan.
Kb. egy percbe telik, amig a mikroszamitégép uzemkésszé
valik.

Tinet 2: A hiités/flités nem valthato

B Ha a kijelzén a "[EHA]" (valtas kdzponti vezérlés alatt) jelzés
lathato, akkor a taviranyité segéd médra van allitva.

B Ha a hités/fltés valté taviranyitd-kapcsold megtalalhato, és a
kijelzén a "(EA )" jel lathato.
Ez azért van igy, mert a h(tés/fités valtast a hités/fités valtd
taviranyité-kapcsoloval lehet szabalyozni. A forgalmazotol
kérdezze meg, hogy a taviranyitén hol talalhaté a kapcsolo.

Tinet 3: Ventilator iizemmod lehetséges, de a hiités és a fiités nem
mikodik
B Bekapcsolas utan kézvetlendil.

A mikroszamitogép felkészil a mikoédeésre. Varjon 10 percet.

Tinet 4: Az egyik egységbdl fehér kod gomolyog

Tiinet 4.1: LégkezelS egység

B Ha a paratartalom magas hiités kézben
Ha egy légkezel6 egység belseje nagymértékben szennyezett,
akkor a h6mérséklet eloszlasa a szobaban egyenetlenné valik.
llyenkor ki kell tisztitani a légkezel§ egység belsejét. A
forgalmazo6tdl kérjen informaciot a tisztitassal kapcsolatban. Ezt
csak egy szakember tudja elvégezni.

B Kozvetlenul a hités leallasakor, és ha a helyiség hdmérséklete
és paratartalma alacsony
llyenkor a meleg hiit6kdzeggaz visszaaramlik a légkezeld
egyseégbe, és gbz keletkezik.

Tiinet 4.2: Légkezel6 egység, kiiltéri egység

B Ha arendszer flités médra kapcsol jégmentesités méd utan
A jégmentesités soran keletkez6 nedvesség elparolog és
tavozik.

Tiinet 5: A taviranyiton az "U4" vagy "U5" jelzés jelenik meg, és a

berendezés leall, de néhany perc mulva ajraindul

B Ennek az oka az, hogy a tavvezérlés egy masik elektromos
berendezés zajat érzékelte, és nem a klimaberendezés jeleit.
Ez megzavarja a berendezések kommunikacidjat, és azok
leallnak.
A zaj megszlinésével a mikddés magatol helyreall.

Tiinet 6: A klimaberendezések hangja

Tiinet 6.1: Légkezel6 egység, kiiltéri egység

B Folyamatos mély sustorgas hallhatd, ha a rendszer hiités vagy
jégmentesités modban van.
Ez a h(it6kézeggaz hangja, ahogy a beltéri és a kultéri egység-
ben aramlik.

W Sustorgd hang hallhaté, ha a rendszer bekapcsol, vagy
kdzvetlenul a miikddés vagy a jégmentesités leallasa utan.
Ez a zaj a hitékozeg aramlasanak valtozasakor vagy
megallasakor keletkezik.

Tinet 6.2: Kiiltéri egység
B Aberendezés altal keltett hang magassaga megvaltozik.
A jelenséget a frekvencia valtozasa okozza.

Tiinet 7: A berendezésbdl por szall ki

B Akkor fordul el6, ha a berendezést hosszabb Gizemszinet utan
bekapcsoljak.
llyenkor az egységbe bekerllt por tavozik.

Tiinet 8: Az egység kellemetlen szagot araszt

B Az egység beveheti a szoba, a butorok, a cigarettafist stb.
szagat, azutan kibocsatja.

Tiinet 9: A kiiltéri egység ventilatora nem miikodik

B Arendszer egyébként mikodik.
A ventilator sebessége a rendszer optimalis mikddése
érdekében van vezérelve.

Tiinet 10: A kijelzén ez lathato: " E.‘E.‘ ". (Csak ha van csatlakoztatva

taviranyito.)

B Ez kozvetlenil a f6 tapkapcsold bekapcsolasa utan fordul el6,
és azt jelzi, hogy a taviranyitd lGzemkész. Az allapot kb. egy
percig tart.

Tinet 11: A kiiltéri egység kompresszora egy révidebb fiitési ciklus utan
nem all le

B Ennek az a célja, hogy megel6zze, hogy olaj vagy hiitékdzeg
maradjon a kompresszorban. Az egység 5-10 percen belul leall.

Tinet 12: A kiiltéri egység belseje meleg, még akkor is, ha az egység
leallt

B Ez azért van, mert a forgattydahazfiités melegen tartja a
kompresszort, hogy siman induljon.

11. Hibaelharitas

Ha az alabbi zavarok jelentkeznek, jarjon el a kévetkez6k szerint, és
értesitse a szervizt.

ﬁ FIGYELMEZTETES

Ha barmi gyanusat észlel (pl. égett szagot), azonnal
allitsa le a berendezést és aramtalanitsa.

Ha ilyen koérulmények kozott tovabb Uzemeltetik a
berendezést, akkor meghibasodhat, illetve aramutést vagy
tuzet okozhat.

Forduljon a forgalmazéhoz.

Arendszert egy képesitett szerel6nek kell megjavitania.

WM Ha egy biztonsagi eszkdz, pl. biztositék, kioldd, vagy
foldzarlatkioldo gyakran aktivalodik, vagy a BE/KI kapcsolé nem
mikodik rendesen.

Teend&: Kapcsolja ki a tdpkapcsolot.
B Ha viz szivarog az egységbdl.
Teends: Allitsa le a miikodést.

B Az lizemmdd kapcsold nem jol mikodik.

Teend6: Kapcsolja ki a berendezést.

B Ha a kijelzén a &% TEST jelzés, az egység szama és a
mikodésjelzé lampa villog, és megjelenik egy hibakéd. (Csak
ha van csatlakoztatva taviranyité.) (Lasd: 5. abra)

"Felllvizsgalat" jelzés

A hibas miikodés( légkezel6 egység szama

Miikodésjelzd lampa

Hibakaod

AW N -

Teendd: Ertesitse a szervizt, és mondja be a hibakddot.

ERQ100~140A7V1B + ERQ125~250A7W1B
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Ha a fent emlitett esetek kivételével a rendszer nem muikodik
megfeleléen, és a fent emlitettek ki vannak zarva, akkor az alabbi
leirast kdvetve vizsgdlja meg a rendszert.

1
|

Ha a rendszer egyaltalan nem muikodik.

Ellenérizze, hogy nincs-e daramkimaradas.

Varja meg, hogy Ujra legyen aram. Ha mikddés kdzben I1ép fel
aramszilinet, akkor a rendszer az aramellatas helyredllasa utan
automatikusan ujraindul.

Ellenérizze, hogy nem égett-e ki a biztositék, vagy a kioldé nem
kapcsolt-e le. Cserélien biztositékot, vagy billentse vissza a
kioldot.

Ha a rendszer ventilator médban miikodik, de amint fiités
vagy hiités modba valt, a rendszer leall.

Ellenérizze, hogy a kultéri vagy légkezelé egység leveg6-
bemenetét vagy -kimenetét nem zarja-e le akadaly. Tavolitsa el
az akadalyt, hogy a szell6zés jo legyen.

Ha a rendszer miikodik, de a hiités vagy fiités nem
kielégito.

Ellenérizze, hogy a kiltéri vagy légkezel6 egység leveg6-
bemenetét vagy -kimenetét nem zarja-e le akadaly.

Tavolitsa el az akadalyt, hogy a szell6zés j6 legyen.

Ellendrizze, hogy nem tomdédott-e el a levegésziiré. (Lasd a
légkezeld egység kézikbnyvében a "Karbantartas" fejezetet.)

Ellendrizze a h6mérséklet beallitasat.
Ellendrizze a ventilatorsebesség beallitast a taviranyiton.

Ellendrizze, hogy nincsenek-e nyitott ajtok vagy ablakok. Csukja
be az ajtokat vagy ablakokat, hogy ne j6jjon be a kinti levegé.

Ellenérizze, hogy nem tartézkodnak-e tul sokan a szobaban
hités kozben.

Ellendrizze, hogy nincs-e a szobaban nagy hétermelés.

Ellenérizze, hogy nem jut-e kdzvetlen napsugar a szobaba.
Hasznaljon fliggonyt vagy redényoket.

Ellenérizze, hogy a levegéfuvas szoge megfelel-e.

Ha a fentiek ellenérzése utan sem lehet 6ner6b&l megoldani a
problémat, |épjen kapcsolatba a forgalmazéval, irja le neki a
tineteket, és mondja be a klimaberendezés teljes modellnevét (a
gyartasi szammal, ha lehetséges) és az izembe helyezés id6pontjat
(lehetéleg a garanciakartyarol olvassa le).

12. Ertékesités utani szerviz és garancia

A garancia id6tartama
B A termékhez egy garanciakartya jar, melyet az Uzembe

helyezéskor a forgalmazo tolt ki. A kitoltott kartyat az ugyfélnek
ellendrizni kell, és gondosan megdrizni.

Ha a garanciaid6 alatt valik szikségessé a klimaberendezés
javitésa, akkor forduljon a forgalmazéhoz és mutassa be a
garanciakartyat.

Ertékesités utani szerviz

Karbantartasra és fellilvizsgalatra vonatkozo el6irasok

Evek alatt a hasznalat soran a rendszerben ohatatlanul
felgyllemlik a por, és ez valamennyire lerontja a berendezés
teljesitményét.

Mivel a berendezések szétszerelése és a belsejuk megtisztitasa
miszaki gyakorlatot igényel, illetve a lehetd legjobb szinvonald
karbantartas biztositasa érdekében javasoljuk, hogy szokasos
karbantartasi miveletek elvégeztetésén tul késsén karbantartasi
és felllvizsgalati szerzédést.

Forgalmazéi hal6zatunk gyorsan rendelhet a raktarrél a fontos
alkatrészekbdl, igy biztositani tudja, hogy a klimaberendezés a
lehetd legkevesebb (izemsziinettel miikodjon.

Tovabbi informaciéért forduljon a forgalmazéhoz.

Ha a forgalmazéhoz fordul segitségért, mindig legyen kéznél:
* aklimaberendezés teljes modelineve

* agyartasi szam (leolvashat6 a berendezés adattablajarol)
* az uzembe helyezés datuma

* alzemzavar tiinetei, illetve a meghibasodas részletei.

A FIGYELMEZTETES

B Ne prébalja meg a klimaberendezést sajat maga
atalakitani, szétszerelni, athelyezni vagy feldjitani,
mert a szakszeritlen szétszerelés vagy Uzembe
helyezés aramutést vagy tlizet okozhat.

Forduljon a forgalmazéhoz.

W H(tékdzeg-szivargas esetén ellendrizze, hogy nincs-

e veéletlenll nyilt lang a kozelben. A hitékozeg
6nmagaban teljesen biztonsagos, nem mérgezd és
nem tlizveszélyes, de mérgezd gaz keletkezik, ha a
helyiség leveg6jébe keril, majd héforrassal
érintkezik, példaul hésugarzéval, gazfézével stb.
Az Ujbdli uUzemeltetés elbtt egy erre képesitett
szakembernek ellenériznie és igazolnia kell, hogy a
szivargas helye ki lett javitva, és a berendezés
hasznélhato.

Uzemeltetési kézikonyv
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B Ajanlott felulvizsgalati és karbantartasi periodus

MEGJEGYZES 1. A(z) 2 tablazat a 6 alkatrészeket tartalmazza.

Az itt megjeldlt karbantartdsi és csereperiédus nem az adott ‘!‘l.— Lasd a karbantartasi és feliilvizsgalati szerzédést
alkatrész garancialis idGtartamat jelenti. = a részletekért
1 tablazat: "Felllvizsgalati periddus" és "Karbantartasi periodus” 2. A(z) 2tablazat az ajanlott csereperiddust
jegyzék tartalmazza. Azonban annak érdekében, hogy a
Feliilvizsgalati Karbantartasi periédus If“mabe,r,endezes ,,a,, ___Ieheto . Iegkevesebb
Alkatrész periédus (csere éslvagy javitas) Uzemszlnettel ~ mikodjon,  szikseég  lehet
Elektromos motor 20000 6ra korabpan 1 kart.rfmtartasra. L, L.
- Az ajanlott periédusok segitséget nyujtanak a
PCB panel 25000 dra karbantartasi és  feliilvizsgalati  kodltségek
Hécseréld 5év finanszirozasanak a megtervezésében is.
Szenzor (termisztor stb.) 1 5év
v A LA s
Taviranyito és kapcsolok 25000 6ra Ezzel kapcsolatban a forgalmazétél kérjen informaciét.
Kondenzviztekn6 8 év MEGJEGYZES A garancia nem feltétleniil vonatkozik olyan kérokra,
Szabalyozészelep 20000 ora &~  amelyek abbdl adédnak, hogy nem a forgalmazo
Elektromagneses szelep 20000 6ra bontotta meg a berendezést tisztitas céljabol.
A(z) 1 tablazat a kdvetkezd hasznalati koriilményeket feltételezi: B Aberendezes athelyezése vagy feleslegessé valasa esetén
1. Szokasos hasznalat, a berendezés gyakori elinditasa és W Ha a rendszert at kell helyezni, forduljon a forgalmazéhoz. A
ledllitasa nélkiil. Egyes modellek esetében ajanlatos maximum berendezések athelyezése miiszaki gyakorlatot igényel.
6 alkalommal elinditani és leallitani a készuléket éranként. B A berendezésben fluorozott szénhidrogén talalhato.
2. A berendezés feltételezett izemideje 10 6ra/nap és 2500 ora/ Ha a berendezésre mar nincs szikség, forduljon a
év. forgalmazéhoz. Torvény irja el6, hogy a hitékézeget hogyan
- kell begydijteni, szallitani és artalmatlanitani (a fluorozott
MEGJEGYZES 1. A(z) 1 tablazat a f6 alkatrészeket tartalmazza. szénhidrogén tartalmu {izemen kival helyezett
[l Lasd a karbantartasi és fellilvizsgalati szerzédést berendezésekre vonatkozdan).
a részletekeért.
2. A(z) 1 tablazat az ajanlott karbantartasi periédust
tartalmazza. Azonban annak érdekében, hogy a
klimaberendezés a lehetd legkevesebb
Uzemszinettel  mdkodjon,  szikség lehet
korabban is karbantartasra.
Az ajanlott periddusok segitséget nyujtanak a
karbantartasi és  fellilvizsgalati  koltségek
finanszirozasanak a megtervezésében is. A
karbantartasi és felulvizsgalati szerzédésben
szerepelhet rovidebb felllvizsgalati és
karbantartasi periédus, mint az itt megadott.
12.2. A "karbantartasi periodus" és a "csereperiédus”
leréviditése megfontolandé az alabbi esetekben
B Ha aberendezést olyan helyen hasznaljak, ahol:
1. a szokasosnal nagyobb a hémérséklet és a paratartalom
ingadozasa
2. nagy az aramingadozas (fesziiltség, frekvencia, hullamalak-
torzitas stb.)
(A berendezés csak a megengedett aramingadozasi
tartomanyban hasznalhato.)
3. nagy arazkodas és a vibracio
por, so, olajos permet vagy artalmas gazok (példaul kénessav
vagy kén-hidrogének) lehetnek a levegében
5. a késziléket gyakran inditjak el és allitjak le, illetve nagyon
sokaig Uzemeltetik megallas nélkil (24 o6ran at klimatizalt
helyek).
B Afogyoalkatrészek ajanlott csereperiédusa
2 tablazat: "Csereperiodus” jegyzék
Feliilvizsgalati Karbantartasi periédus
Alkatrész periodus (csere és/vagy javitas)
Leveg8szird 5év
Nagy hatasfoku szlré 16v
(kulén rendelhetd) 16v
Biztositék 10 év
Forgattyahazfiités 8 év
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