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Varotoimet

Sailyta tdma kasikirja paikassa, jossa se on kayttajan helposti I6ydettavissa.

Lue tdma kayttdopas huolellisesti ennen yksikon kaynnistamista.

Turvallisuussyista kayttajan on luettava huolellisesti seuraavat huomautukset.

Tama kasikirja luokittelee varotoimet VAROITUKSIIN ja HUOMIOIHIN. Muista noudattaa alla olevia
varotoimia, sill4 ne on tarkoitettu turvallisuuden varmistamiseen.

+ Aanen voimakkuus on alle 70dB(A).

/\ VAROITUS /\ HUOMIO
Jos naita ohjeita ei noudateta tarkasti, yksikkd Jos naita ohjeita ei noudateta tarkasti, yksikkd
saattaa aiheuttaa omaisuusvahingon, saattaa aiheuttaa lievan omaisuus- tai
henkilévahingon tai kuoleman. henkilévahingon.
® Ala koskaan tee nain. 0 Muista noudattaa ohjeita.

Ala koskaan paasta ilmastointilaitetta (kauko-

9 Muista maadoittaa ilimastointilaite. ohjain mukaan lukien) kastumaan.

~ Al4 koskaan koske ilmastointilaitteeseen
@ (kauko-ohjain mukaan lukien) marilla kasilla.

/\ VAROITUS

* Jotta valttyisit tulipalolta, rajahdykselta tai loukkaantumiselta, ala kayta yksikkéa, kun sen
lahella on vahingollisia kaasuja (esim. syttyvia tai syovyttavia). ®
» Kehon altistaminen ilmavirralle pitkéksi aikaa voi olla terveydelle haitallista.
+ Ala tydnna sormia, tankoja tai muita esineité yksikén tulo- tai poistoilmakanaviin.
Tuulettimen py6riminen taydella teholla voi vahingoittaa niita.
« Al3 yrita korjata, sijoittaa tai asentaa uudelleen tai muuttaa ilmastointilaitetta itse. Vaéarin suoritettu
ty6 voi aiheuttaa sahkoiskuja, tulipalon jne.
Pyyda neuvoja ja tietoja korjaustéité ja uudelleenasennusta varten Daikin-jalleenmyyjalta.

Jos kylmaainetta kuitenkin jostain syysta paasee vuotamaan huoneeseen, varmista, ettei
se paase kosketuksiin esimerkiksi kaasulammittimen, petrolilammittimen tai kaasulieden
liekin kanssa.

+ Jos ilmastointilaite ei jaahdyta (lammitad) asianmukaisesti, kylmaainetta saattaa vuottaa. Ota tédssa
tapauksessa yhteys jalleenmyyjaan.

Jos suoritetaan korjauksia, joissa joudutaan lisddmaan kylmaainetta, kdy korjaustoimenpiteen
sisaltd 1api huoltohenkilésttmme kanssa.

« Al3 yritd asentaa ilmastointilaitetta itse. Virheellinen tyd saattaa aiheuttaa vesivuodon, sihkéiskuja
tai tulipalon. Neuvottele asennuksesta jalleenmyyjén tai patevan asentajan kanssa.

» Pysayta yksikko, katkaise virta virtakytkimella ja soita jalleenmyyjalle ohjeita varten sahkdiskun,
tulipalon tai henkildvahingon valttamiseksi, jos havaitset jotain tavallisuudesta poikkeavaa, esim.
savun haju.

* Ymparistosta riippuen on asennettava vikavirtasuojakytkin. Vikavirtasuojakytkimen puuttuminen voi
aiheuttaa sahkoiskun tai tulipalon.

 limastointilaitteessa kaytetty kylmaaine on turvallista. Laitteessa ei pitaisi ilmeta vuotoja. o

Ala kytke maajohtoa kaasuputkeen, vesijohtoon, ukkosenjohdattimeen tai puhelimen

+ limastointilaite on maadoitettava. Puutteellinen maadoitus voi aiheuttaa séahkoiskuja. 9
maajohtoon.




Varotoimet
/\ HUOMIO

» Laadun heikkenemisen valttamiseksi ala kayta yksikkoa tarkkuuslaitteiden, ruoan, kasvien,
eldinten tai taideteosten jadhdytykseen. ®

+ Al3 koskaan altista pienié lapsia, kasveja tai eldimia suoraan ilmavirralle.

» Tama laite on tarkoitettu ammattilaisten ja koulutettujen kayttajien kayttoon liikkeissa, kevyessa
teollisuudessa ja maatiloilla, sekd maallikoiden kaytt66n kaupallisissa toimissa ja kotitalouksissa.

+ Al sijoita avotulta tuottavia laitteita sisiyksikén alle tai paikkoihin, jotka ovat alttiina yksikén
ilmavirralle. Seurauksena voi olla epatdydellinen palaminen tai tuotteen epamuodostuminen
kuumuuden takia.

+ Al tuki tulo- tai poistoilmakanavia. limavirran estyminen saattaa heikentaa tehoa tai aiheuttaa
ongelmia.

- Ala seiso tai istu ulkoyksikdn paalle. Henkilbvahinkojen valttamiseksi ala aseta esineité yksikon
paalle. Ala irrota tuulettimen suojusta.

+ Al3 aseta sisa- tai ulkoyksikén alle mitéan, mika on suojattava kosteudelta. Tietyissé olosuhteissa
ilman sisaltdma kosteus saattaa tiivistya ja tippua yksikon alle.

 Tarkista yksikon pitkdan kestaneen kayton jalkeen, etta sen teline ja liittimet eivat ole vaurioituneet.

+ Al3 kosketa tuloilmakanavaa tai ulkoyksikén alumiiniripoja. Seurauksena voi olla henkilévahinko.

+ Tata laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkildiden (mukaan lukien lapset) kaytettavaksi, joilla on
rajoittunut fyysinen, aistimuksellinen tai henkinen kapasiteetti tai joilla ei ole riittdvasti kokemusta ja
tietdmysta, ellei heidan turvallisuudestaan vastuussa oleva henkil6 valvo tai opasta heita laitteen
kaytossa.

Lapsia on valvottava, jotta he eivat leiki laitteella.

kaytetdan yhdessa ilmastointilaitteen kanssa.

» Lopeta laitteen kaytto, katkaise virta paakytkimesta tai irrota virtajohto ennen laitteen
puhdistamista.

« limastointilaitetta ei saa liittdd muuhun kuin maaritettyyn virtaldhteeseen. Seurauksena voi olla
ongelmia tai tulipalo.

» Jarjesta tyhjennysletku siten, etta laite voi tyhjentya hyvin. Epataydellinen tyhjennys voi aiheuttaa
vesivahinkoja rakennukselle, huonekaluille jne.

+ Al3 aseta sisdyksikén alle asioita, joiden on pysyttéva kuivina. Sisayksikésta voi tippua vettd
suhteellisen kosteuden ollessa vahintdan 80% tai jos tyhjennysléhto on tukossa tai iimansuodatin
likainen.

+ Al sijoita mitéan laitteita ulkoyksikén viereen alaka anna kuivien lehtien tai muiden roskien kerééntya
sen ymparille.

Lehtikasat houkuttelevat pienelaimia, jotka voivat joutua sisdan laitteeseen. Laitteeseen paadyttyaan
tallaiset elaimet voivat sahkdosiin koskiessaan aiheuttaa vikoja, savunmuodostusta tai tulipalon.

» Happivajeen valttamiseksi tuuleta huonetta riittavasti, jos polttimen sisaltavaa laitetta 0

« Ala kayta ilmastointilaitetta marilla kasill3.

)

«+ Al3 pese sisayksikkoa liialla vedella — kdyta ainoastaan kevyesti kostutettua liinaa.

+ Al3 aseta vetta tai muuta sisaltévia astioita laitteen paélle. Vetté saattaa paasta yksikkdon, @
mika voi vahingoittaa sahkoeristyksia ja aiheuttaa sahkdiskun. :




Varotoimet

| Asennuspaikka |

m Jos haluat asentaa ilmastointilaitteen seuraavantyyppisiin ymparistoihin, kysy tietoja jalleenmyyjilta.
» Paikat, joissa on 6ljyinen ymparistd tai jossa on hdyrya tai nokea.
+ Suolainen ymparistd, kuten rannikkoalue.
» Paikat, joissa on sulfidikaasua, kuten kuumat Iahteet.
» Paikat, joissa lumi voi tukkia ulkoyksikon.
Ulkoyksikdn tyhjennys on vietava paikkaan, jossa on hyva vedenpoisto.

| Huomioi melun aiheuttama hairié naapureille.

m Valitse asennusta varten seuraavanlainen paikka.
» Paikka, joka kestaa yksikdn painon ja joka ei voimista kayttdmelua tai -tarinaa.
» Paikka, jossa ulkoyksikdn poistoilma tai kayttdmelu ei hairitse naapureita.

Sahkotyot

» Kayta virransy6ttoon erillista virtapiiria, joka on omistettu ilmastointilaitteelle.

| Jarjestelman siirtdminen

« lImastointilaitteen siirtdminen vaatii erityisia tietoja ja taitoja. Kysy neuvoja jalleenmyyjalta,
jos siirtdminen on pakollista muuttamisen tai remontoinnin takia.




Osien nimet
m Sisdyksikké

» Seindkiinnitetty asennus = Lattialla oleva upotettu asennus

m Sisayksikko

1. Poistoilma

malleissa.

3. Imuritila: (Lisavaruste)
 Imuritilan ja tuloilmaritilan ulkonakd

2. Poistoilmaritila: (Erikseen hankittava)
* Poistoilmaritilan ja tuloilmaritilan
ulkonaké voivat poiketa joissakin

voivat poiketa joissakin malleissa.

4. Tuloilma

» Kayttotilat on esitetty seuraavassa

taulukossa:
. Lampdtila- liman
Tila .
asetus virtausnopeus
AUTOMAATTINEN 25°C AUTOMAATTINEN




Osien nimet
m Lisavarusteet

» Tama sisayksikko vaatii vahintdan yhden kaukosaatimen.

Katso lisatietoja kaukosaatimen mukana toimitetusta kayttéoppaasta.

m Ulkoyksikko

» Ulkoyksikko
5. Tuloilma: (takana ja sivulla)
6. Kylmaaineputkisto ja yksikoiden

ol
==)
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vélinen kaapeli
7. Tyhjennysletku

8. Maadoitusliitin:
* Taman kannen takana.

9. Poistoilma

Ulkoyksikdn ulkonakd voi poiketa joissakin malleissa.
s Huomaa:

« Jos et aio kayttaa iimastointilaitetta pitkdan aikaan, esimerkiksi kevaalla tai syksylla, kytke virtakytkin
POIS PAALTA.

¢ Kayta ilmastointilaitetta seuraavissa olosuhteissa.

Jos kayttda jatketaan tdaman alueen

TILA Kayttoolosuhteet
ulkopuolella
Ulkolampdtila: <2MXS> 10-46°C » Turvalaite saattaa pysayttaa laitteen
<3/4/5MXS> -10-46°C toiminnan. (Monilaitejarjestelmassa
A R <RXS> -10-46°C se saattaa pysayttaa vain
JAAHDYTYS \gic415mpotila: 18-32°C ulkoyksikén toiminnan.)
Sisékosteus: enintaan 80% « Tiivistysta ja tippumista voi esiintya
sisayksikossa.
B Ulkolampdtila: <2/3/4/5MXS> -15-24°C |+ Turvalaite saattaa pysayttaa laitteen
LAMMITYS <RXS> -15-24°C toiminnan.

Sisalampatila:

10-30°C

» Kaytté taman kosteus- tai lampdtila-alueen ulkopuolella voi aiheuttaa sen, etta turvalaite kytkee
jarjestelman pois paalta.




Hoito ja puhdistus

A HUOMIQ ° Laitetta saa huoltaa ainoastaan

ammattitaitoinen huoltohenkilo.

* Muista pysayttaa laite ja kytkea virtakatkaisin
POIS PAALTA ennen puhdistamista.

m limansuodattimen puhdistus

1.llmansuodattimen irrottaminen
* Alaimu
Veda ilmansuodattimen alaosaa taaksepain koukun yli. (2 koukkua tyypille 25/35, 3 koukkua
tyypille 50/60)
+ Etuimu
Veda suodatin yksikon takana olevien koukkujen yli (2 koukkua tyypille 25/35, 3 koukkua
tyypille 50/60).
2.limansuodattimen puhdistus
Poista poly ilmansuodattimesta polynimurilla ja huuhtele
viiledssé vedessa. Ala kayta puhdistusainetta tai kuumaa
vettd, jotta suodatin ei kutistu tai muuta muotoaan.
Puhdistamisen jalkeen kuivaa ne varjossa.
3.llmansuodattimen vaihto
» Alaimu
Kierra suodatin yksikon ylaosassa olevan lapan taakse ja
paina toinen puoli kevyesti koukkujen yli. (2 koukkua tyypille 25/35, 3 koukkua tyypille 50/60)
» Etuimu
Kierra suodatin yksikon keskiosassa olevan lapan taakse ja paina toinen puoli kevyesti
koukkujen yli. (2 koukkua tyypille 25/35, 3 koukkua tyypille 50/60)

Pohjasta
Paayksikko

Kiinnita suodatin
paayksikkoon
samalla, kun
painat koukkuja

ﬁ alas.
oo Yoima (3 koukkua
T <2 tyypille 25-35,

3 koukkua

] [ 4 tyypille 50-60
Suodatin s )
<&
Voima




Hoito ja puhdistus

m Tyhjennysastian puhdistus

H

» Puhdista tyhjennysastia sdanndllisesti, muuten tyhjennysputki voi tukkeutua pélysta ja
aiheuttaa vesivuodon.
Pyyda DAIKIN-jalleenmyyjaa puhdistamaan ne.

» Valmistele suojaus paikalle, jotta sisayksikon ymparilla olevan ilman poly ei paasisi
tyhjennysastiaan, jos pdlya on paljon.

UOMIO

Ala kayta ilmastointilaitetta iiman suodattimia, jotta pély4 ei kerry yksikdn sis&an.

Al poista ilmansuodatinta muuten kuin puhdistamista varten.

Tarpeeton kasittely voi vahingoittaa suodatinta.

Ala kayta bensiinid, bentseenia, tinnerid, kiillotusjauhetta tai nestemaisia hyénteismyrkkyja.
Ne voivat aiheuttaa varivirheita tai kapristymista.

Ala anna sisayksikén kastua. Se voi aiheuttaa séhkéiskun tai tulipalon.

Kaytto polyisten ilmansuodattimien kanssa vahentaa jaahdytys- ja lammityskapasiteettia

ja tuhlaa energiaa.

Imugrilli on lisévaruste.

Ala kayta ilmansuodattimien ja ulkopaneelien puhdistamiseen vetta tai ilmaa, jonka lampétila
on 50°C tai enemman.

Kysy DAIKIN-jalleenmyyjalta kuinka se puhdistetaan.

Tarkastukset

Tarkista ulkoyksikdn pohja, jalusta ja muut kiinnikkeet kulumisen ja sydpymisen varalta.

Tarkista, etta sisayksikon ja ulkoyksikén ilmatulojen ja -lahtdjen edessa ei ole mitaan.

ai

Tarkista, etta poisto tulee sulavasti tyhjennysletkusta JAAHDYTYS- tai KUIVAUS-toiminnon

kana.
Jos tyhjennysvetta ei ndy, sisdyksikdsta voi vuotaa vettd. Lopeta laitteen kaytto ja kysy
neuvoja huollosta.

m Mikali laitetta ei tulla kayttamaan pitkaan aikaan

1. Kayta "pelkkda TUULETINTA" muutaman tunnin ajan kauniina pdivana

sisatilan kuivaamiseksi.
» Paina "MODE"-painiketta ja valitse "TUULETIN"-toiminto.
+ Kaynnista toiminto painamalla "PAALLE/POIS"-painiketta.

2. Puhdista ilmansuodattimet ja asenna ne takaisin paikoilleen.

3. Poista paristot kauko-ohjaimesta.

4. Kytke ilmastointilaitteen virtakytkin pois paalta.

« Jos laite on liitetty moniulkoyksikk66n on varmistettava, ettei muissa huoneissa kayteta
lammitystoimintoa ennen tuuletintoiminnon kayttamista.



Vianetsinta

| Nama tilanteet eivit ole virhetoimintoja.

Seuraavissa tilanteissa ilmastointilaitteessa ei ole vikaa vaan ne johtuvat muista syista. Voit jatkaa

laitteen kayttda.

Tilanne

Selitys

Toiminta ei kdynnisty nopeasti.

+ PAALLE/POIS-painiketta
painettiin pian kayton
pysayttamisen jalkeen.

« Tila valittiin uudelleen.

Talla tavoin suojellaan ilmastointilaitetta.
Odota noin 3 minuuttia.

Kuumaa ilmaa ei virtaa pian
lammitystoiminnon aloittamisen
jalkeen.

limastointilaite lampenee. Odota noin 1-4 minuuttia.
(Jarjestelma on suunniteltu puhaltamaan ilmaa vasta,
kun se on saavuttanut tietyn Iampétilan.)

Lammitystoiminta lakkaa
yllattaenja virtaava dani kuuluu.

Jarjestelma poistaa jaata ulkoyksikosta.
Odota noin 3-8 minuuttia.

Ulkoyksikosta vuotaa vetta tai
hoyrya.

LAMMITYS-tilassa

« Ulkoyksikén jaa sulaa vedeksi tai hoyryksi
ilmastointilaitteen sulatustoiminnon ollessa kaytdssa.

JAAHDYTYS- tai KUIVAUS-tilassa

« limankosteus tiivistyy vedeksi ulkoyksikén putkien kylmalle
pinnalle ja tippuu.

Sisayksikosta tulee sumua.

Nain tapahtuu, kun kylma ilmavirta jaadhdyttaa huoneilmaa
sumuksi jadhdytystoiminnon aikana.

Sisdyksikosta tulee hajua.

Tama tapahtuu, kun huoneen, huonekalujen tai tupakan
hajua imeytyy yksikkdon ja se poistetaan ilmavirran kautta.
(Tassa tapauksessa on suositeltavaa pyytaa asentajaa
pesemaan sisayksikko. Ota yhteys jalleenmyyjaan, jolta ostit
ilmastointilaitteen.)

Ulkoyksikon tuuletin pyorii, kun
ilmastointilaite ei ole kdynnissa.

Kun toiminta on pysaytetty:

» Ulkoyksikon tuuletin jatkaa pyorimista viela 30 sekuntia
jarjestelman suojaamiseksi.

Kun ilmastointilaite ei ole toiminnassa:

» Kun ulkolampétila on erittdin korkea, ulkoyksikon tuuletin
alkaa pyoria jarjestelman suojaamiseksi.

Toiminta pyséahtyy yllattaen.
(TOIMINNAN merkkivalo palaa.)

Jarjestelman suojaamista varten ilmastointilaite saattaa
lopettaa toiminnan &killisten suurten jannitevaihteluiden
takia.

Laite jatkaa toimintaa automaattisesti noin 3 minuutin
kuluttua.




Vianetsinta

| Tarkista uudelleen. ‘

Tarkista uudelleen, ennen kuin soitat huoltoon.

Tilanne

Tarkastukset

limastointilaite ei toimi.
(TOIMINNON merkkivalo
ei pala.)

Onko virtakatkaisin kytketty POIS PAALTA tai sulake
palanut?

Onko tapahtunut sahkdkatkos?

Onko kauko-ohjaimeen asennettu paristot?

Onko ajastin asetettu oikein?

Jaahdytyksen (lammityksen)
teho on heikko.

Ovatko ilmansuodattimet puhtaat?

Onko sisa- ja ulkoyksikon ilmatulojen ja -l&htéjen edessa
esteita?

Onko lampétila-asetus sopiva?

Ovatko ikkunat ja ovet kiinni?

Onko ilman virtausnopeus ja ilmavirran suunta asetettu
oikein?

Toiminta pysahtyy yllattaen.
(TOIMINNON merkkivalo
vilkkuu.)

Ovatko ilmansuodattimet puhtaat?

Onko sisa- ja ulkoyksikon ilmatulojen ja -1ahtojen edessa
esteitd?

Puhdista ilmansuodattimet tai poista kaikki esteen ja kytke
virtakytkin POIS PAALTA. Kytke se sitten uudelleen PAALLE
ja yrita kayttaa ilmastointilaitetta kauko-ohjaimella. Jos valo
vilkkuu edelleen, ota yhteys jalleenmyyjaan, jolta ostit
iimastointilaitteen.

Ovatko monilaitejarjestelmén kayttotilat samat kaikissa
ulkoyksikkoon liitetyissa sisdyksikdissa?

Jos ei, aseta kaikki sisayksikét samaan kayttétilaan ja
varmista, etta valot vilkkuvat.

Kun kayttotilana on "AUTOMAATTINEN", aseta hetkeksi
kaikkien sisayksikkojen kayttotilaksi "JAAHDYTYS" tai
"LAMMITYS" ja tarkista, ovatko valot normaalit.

Jos valot lakkaavat vilkkkumasta edellisten vaiheiden jalkeen,
toimintahairiota ei ole

Kayton aikana tapahtuu
epanormaalia toimintaa.

Ukkonen ja radioaallot voivat aiheuttaa ilmastointilaitteen
toimintahairisita. Kytke virtakytkin POIS PAALTA, kytke se
uudelleen

PAALLE ja yrita kayttaa iimastointilaitetta kauko-ohjaimella.

10



Vianetsinta

| Soita valittomasti huoltoon.

/\ VAROITUS

m Jos havaitset jotain normaalista poikkeavaa (kuten palaneen kary), lopeta laitteen kaytt6 ja kytke
virtakytkin pois paalta.
Laitteen kayttd epatavallisissa oloissa voi johtaa laitteen vaurioitumiseen, toimintahairiihin tai
sahkoiskun tai tulipalon vaaraan.
Ota yhteytta jalleenmyyjaan, jolta ostit ilmastointilaitteen.
m Al3 yrita korjata tai muokata iimastointilaitetta itse.
Vaarin suoritettu tyd voi johtaa sahkdiskun tai tulipalon vaaraan.
Ota yhteytta jalleenmyyjaan, jolta ostit iimastointilaitteen.

Jos jokin seuraavista oireista havaitaan, soita valittdmasti huoltoon.

B Virtajohto on epétavallisen kuuma tai vahingoittunut.

B Kayton aikana kuuluu epatavallista aanta. Kytke
B Virtakatkaisin, sulake tai vikavirtasuoja katkaisee virtakatkaisin
toiminnan toistuvasti. > POIS paalts ja

B Kytkin tai painike ei usein toimi oikein.
B Palaneen kary.
B Sisdyksikosta vuotaa vetta.

soita huoltoon.

m Sahkokatkoksen jalkeen m Salama
limastointilaite jatkaa toimintaa Jos salama iskee lahialueelle, pysayta laite ja
automaattisesti noin 3 minuutin kuluttua. kytke virtakytkin POIS PAALTA jarjestelman
Odota hetki. suojaamiseksi.

Jatehuoltovaatimukset

Tuote ja ohjaimen mukana toimitetut paristot on merkitty talla symbolilla. Se tarkoittaa, ettd sahko- ja
elektroniikkalaitteita ja paristoja ei saa sekoittaa lajittelemattomaan talousjatteeseen.

Paristoissa symbolin alla voi olla tulostettuna kemiallinen symboli. Taméa kemiallinen symboli tarkoittaa, etta paristo
sisaltaa raskasmetallia enemman kuin tietyn pitoisuuden. Mahdolliset kemialliset symbolit ovat:

m  Pb: lyijy (>0,004%)

Ala yrita purkaa jarjestelmaa itse: tuotteen purkaminen sekd kylmaaineen, dljyn ja muiden osien kasittely tulee antaa
valtuutetun asentajan tehtévéaksi voimassa olevien paikallisten ja kansallisten maaraysten mukaisesti.

Yksikot ja kaytetyt paristot téytyy kasitelléd erikoistuneessa kasittelylaitoksessa uudelleenkayttéd, kierratysté ja talteenottoa
varten.

Huolehtimalla siitéd asianmukaisesta havittamisesta autat estdmaan mahdollisia negatiivisia seurauksia ymparistolle ja ihmisten
terveydelle.

Kysy lisatietoja asentajalta tai paikallisilta viranomaisilta.

Laitteen purkaminen seké kylmaaineen, 6ljyn ja muiden osien kasittely tulee tehdé voimassa olevien paikallisten ja kansallisten
maaraysten mukaisesti.
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Vianetsinta

|Suositte|emme saannollista kunnossapitoa.

Tietyissa kayttdolosuhteissa ilmastointilaitteen sisdosat voivat likaantua eri vuodenaikojen kuluessa.
Tama voi heikentaa laitteen suoritustehoa. On suositeltavaa antaa asiantuntijan huoltaa laite
saanndllisesti kayttajan suorittaman puhdistuksen liséksi. Ota yhteys laitteen jalleenmyyjaan
asiantuntijan suorittamaa huoltoa varten.

Kunnossapitokulut ovat asiakkaan vastuulla.

Kaytettya kylmaainetta koskevia tarkeita tietoja.

Tama tuote sisaltéad Kioton ilmastosopimuksen piiriin kuuluvia fluorattuja kasvihuonekaasuja.
Kylméaainetyyppi: R410A

GWP(M-arvo: 1975

() GWP = ilmaston lampenemispotentiaali

Eurooppalainen tai paikallinen lainsaadanto voi edellyttaa saanndllisia tarkastuksia kylméainevuotojen
varalta. Kysy lisatietoja paikalliselta jalleenmyyjalta.
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