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Biztonsagi 6vintézkedések

Tartsa olyan helyen ezt a kézikdnyvet, ahol a kezelé kdnnyen megtalalja.

Olvassa el figyelmesen ezt a kézikdnyvet, miel6tt a készuléket bekapcsolna.

Biztonsagi okokbdl a kezelének figyelmesen el kell olvasnia az alabbi figyelmeztetéseket.

A kézikdnyv az évintézkedéseket a FIGYELEM vagy a VIGYAZAT kategériaba sorolja be. Az
alabbiakban felsorolt dvintézkedések teljes kori betartasa elengedhetetlen a biztonsag megdrzése
érdekében.

* A hanger6 kisebb, mind 70 dB (A).

/\ FIGYELEM /\ VIGYAZAT

Ha nem koveti pontosan ezeket az utasitasokat, | Ha nem koveti pontosan ezeket az utasitasokat,
a készUllék anyagi karokat, személyi sérlléseket |a készilék kis vagy mérsékelt anyagi karokat
vagy halalos séruléseket okozhat. vagy személyi séruléseket okozhat.

® Soha ne tegye. 0 Feltétlenll kdvesse az utasitasokat.

) ] o ] ] Ne engedje, hogy a légkondicionalét

9 Mindenképpen foldelje a klimaberendezeést. @ (beleértve a taviranyitét) nedvesség érje.
—~ Ne érintse meg a Iégkondicionélét (beleértve

a taviranyitét) nedves kézzel.

/\ FIGYELEM

* A tliz, robbanas vagy sérilés elkeriilése érdekében ne mikddtesse az egységet, amikor
karos, példaul gyulékony vagy korroziv gazok észlelhet6k az egység kézelében. ®
* Ne tartézkodjon sokaig a légaramlat utjaban, mert az karos lehet az egészségére.
* Ne dugja be az ujjat, egy rudat vagy mas targyakat a levegékimeneti és -bemeneti
nyilasokba. Mivel a ventilator nagy sebességgel forog, sérilést okozhat.
» Ne probalja meg a légkondicionalét sajat maga megjavitani, athelyezni, médositani vagy Ujra
felszerelni. A helytelenil elvégzett munka aramutést, tiizet stb. okozhat.
Javitas vagy Ujra felszerelés el6tt vegye fel a kapcsolatot Daikin forgalmazoéjaval tanacsokért
és informaciokért.

eléfordulnia, ha valamilyen okbdl barmilyen hiitékézeg a szobaba szivarog, biztositsa,
hogy nem kertl kapcsolatba semmilyen nyilt langgal (példaul gazfitékkel, kerozinfitékkel
vagy gaztlizhelyekkel).

* Ha a légkondicionalé nem hiit (fiit) megfeleléen, eléfordulhat, hogy a hltékdzeg szivarog,
ezért hivja fel forgalmazojat.

Ha olyan javitast végez, amelyhez hiitékézeg hozzaadasa szikséges, egyeztesse a javitasi
miveleteket szerviziink munkatarsaival.

* Ne probalja meg a klimaberendezést sajat maga Gizembe helyezni. A nem megfelel6 munkavégzés
vizszivargast, aramutést vagy tlizet okozhat. Az izembe helyezéshez vegye fel a kapcsolatot
forgalmazdjaval vagy egy képzett szerel6vel.

» Ha barmilyen rendellenességet, példaul flistszagot érzékel, az aramiités, tliz vagy sériilés elkerilése
érdekében dllitsa le a mikodést, kapcsolja ki a megszakitot, és kérjen segitséget a forgalmazotdl.

» A kornyezettél fliggéen elképzelhetd, hogy foldzarlatvédelmi kapcsolét kell felszerelni.

A foldzarlatvédelmi kapcsold hianya aramitést vagy tiizet okozhat.

» A légkondicionaléban hasznalt hiitékézeg biztonsagos. Bar szivargasnak nem szabad o

» A légkondicionalét foldelni kell. A nem megfelel6 foldelés aramiitést okozhat.
Ne csatlakoztassa a foldvezetéket gazvezetékhez, vizvezetékhez, villamharitéhoz 9
vagy foldelt telefonvezetékhez.




Biztonsagi 6vintézkedések
/\ VIGYAZAT

» Az allag megdvasa érdekében ne hasznalja a berendezést preciziés miszerek,
élelmiszerek, ndvények, allatok vagy mivészeti alkotasok hitésére. ®

* Ne engedjen kisgyermekeket, allatokat vagy ndvényeket a kdzvetlen Iégaramlat Gtjaba.

» A késziilék tapasztalt vagy képzett felnasznalok altali aruhazi, kénnydlipari vagy mezégazdasagi,
illetve nem szakemberek altali kereskedelmi és haztartasi hasznalatra lett tervezve.

* Ne helyezzen nyilt langgal miikddé készllékeket a készulékbdl érkezd levegd utjaba vagy a beltéri
egység ala. Ez nem megfeleld égéshez vagy a késziilék deformalédasahoz vezethet a hd miatt.

* Ne zarja el a levegd bemeneti és kimeneti nyilasait. A Iégaramlas akadalyozasa nem megfelel
teljesitményt vagy hibas mikddést eredményezhet.

» Ne alljon vagy 0ljon a kultéri egységre. A sérllések elkerilése érdekében ne helyezzen semmilyen
targyat az egységre, és ne tavolitsa el a ventilatorvedét.

* Ne tegyen semmi olyat a beltéri vagy kiltéri egység ala, amit évni kell a nedvességtél. Bizonyos
korilmények kozott a levegbben Iévé nedvesség kicsapodat és lecsdpdghet.

* Hosszabb id6k6zonként ellendrizni kell az egység rogzitésének és szerelvényeinek épségét.

* Ne érjen a levegébemeneti nyilashoz és a kiltéri egység aluminium ventilatorszarnyaihoz.

Ez sérilést okozhat.

» A berendezést felugyelet nélkil nem hasznalhatjak csokkent fizikai, érzékszervi vagy mentalis
képességl személyek és gyermekek, illetve a kezeléshez megfelel6 alapismeretekkel és
gyakorlattal nem rendelkezé személyek, kivéve ha egy olyan személy felligyel rajuk, aki felelni
tud a berendezés biztonsagos hasznalataért.

Ugyeljen arra, hogy gyermekek ne jatszanak a készulékkel.

ha gazégobvel felszerelt készulléket hasznal a légkondicionaléval egyditt.

+ A tisztitas el6tt ne felejtse el leallitani a késziiléket, és kapcsolja ki a megszakitot,
vagy huzza ki a tapkabelt.

* Ne csatlakoztassa a megadottdl eltéré aramforrashoz a légkondicionalét. Ez problémakat
vagy tlizet okozhat.

« Ugy helyezze el a lefolydcsét, hogy megfelelden eltavozzon a folyadék. A hianyos
folyadékelvezetés elaztathatja az épliletet, a butorokat stb.

* Ne tegyen semmit a beltéri egység ala, amit szérazon kell tartani. A beltéri egységbdl viz
csOpodghet, ha a paratartalom 80% vagy annal magasabb, ha a viztelenitd kifoly6 eltomddott,
illetve ha a leveg6sziird bepiszkolodott.

* Ne helyezzen semmilyen targyat a kultéri egység kdzvetlen kdrnyezetébe, és akadalyozza meg
a levelek vagy mas hulladék 6sszegyllését az egység kordl.

A levelek kozott kis allatok telepedhetnek meg, amelyek bemaszhatnak az egységbe. Ha bejutottak
az egységbe, ezek az allatok hibas mikddést, fustét vagy tlizet okozhatnak, ha hozzaérnek az
elektromos alkatrészekhez.

» Az oxigénhiany elkeriilése érdekében megfeleléen szellbztesse ki a helyiséget, 0

* Ne hasznalja a légkondicionalét nedves kézzel.

)

* Ne mossa le a beltéri egységet b6 vizzel, csak egy enyhén nedves rongyot hasznaljon.

* Ne tegyen példaul vizet tartalmazé edényeket vagy barmi méast a berendezés tetejére. A @
viz a berendezésbe kerlilhet, és tonkreteheti az elektromos szigeteléseket, ami aramutést =
okozhat.




Biztonsagi 6vintézkedések

| Felszerelés helye |

m Vegye fel a kapcsolatot a forgalmazdval, ha a Iégkondicionalét az alabbi kérnyezettipusokban
kivanja tzembe helyezni.
» Olyan helyeken, ahol olaj, géz vagy korom van jelen.
* Sos kdrnyezetben, példaul tengerparti teriileteken.
» Olyan helyeken, ahol kénes gazok vannak jelen, példaul termalforrasok kozelében.
» Olyan helyeken, ahol hé zarhatja el a kultéri egységet.
A kultéri egységben képzddott kondenzviznek megfeleld vizelvezetéssel rendelkezd helyre kell
aramlania.

Vegye figyelembe, hogy a zaj zavarhatja a szomszédokat.

m A felszereléshez valasszon az alabbiaknak megfeleld helyet.
» Olyan hely, amely elég szilard ahhoz, hogy elbirja az egység tdmegét, és amely nem ndveli
a mlkodés zajat és rezgését.
» Olyan hely, ahol a kultéri egységbdl kiaramlé leveg6 vagy a miikddés zaja nem zavarja
a szomszédokat.

| Elektromos huzalozas ‘

+ A tapellatashoz kilon, a légkondicionalé szamara fenntartott aramkaort hasznaljon.

|A rendszer athelyezése ‘

» A légkondicionalo athelyezése szaktudast és képzettséget igényel. Lépjen kapcsolatba
a forgalmazéval, ha koltozés vagy atépités miatt athelyezésre van szikség.




Az alkatrészek elnevezése
m Beltéri egység

» Falra torténo felszerelés

= Padldra allitott rejtett felszerelés

m Beltéri egység

1. Levegb6kimenet
2. Levegdkimeneti racs: (Nem tartozék)
* A levegOkimeneti és a levegébemeneti

racs megjelenése néhany modell
esetében eltérhet.

3. Szivéracs: (Opcio)
* A szivoracs és a levegébemeneti racs

megjelenése néhany modell esetében
eltérhet.

4. Levegbbemenet

¢ Az lizemmoéddal kapcsolatban tekintse
meg az alabbi tablazatot:

. Hoémérséklet Leveg6favas
Mod g .
beallitasa sebessége
AUTO 25°C AUTO




Az alkatrészek elnevezése
m Opcionalis tartozékok

» Ehhez a beltéri egységhez legalabb egy taviranyitéra sziikség van.
Lasd a taviranyito Gzemeltetési kézikonyvét. r’""ﬁﬁ
]

(=)

m Kultéri egység

5

= Kiiltéri egység

5. Leveg6bemenet: (hatsé és oldalso) 8. Foldelési csatlakozé:
6. Hiitskozegcsovek és egységek * Afedél alatt talalhato.
kozotti kabel 9. Levegdkimenet

7. Leereszt6tomlo
A kultéri egység néhany modell esetében masképpen nézhet ki.

= Megjegyzés:

* Ha hosszu idén keresztiil nem fogja hasznalni a Iégkondicionalét, példaul tavasszal vagy nyaron,
akkor kapcsolja KI a megszakitot.

* A légkondicionalét csak az alabbi feltételek fennallasa esetén hasznalja.

Ha a készuléket a megadott értékektél eltérd

MOD Uzemelés feltételek feltételek esetén tovabbra is mikodteti

Kiltéri hémérséklet: <2MXS> 10-46°C El6fordulhat, hogy egy biztonsagi eszkoz
<3/4/5MXS> -10-46°C leallitja a mikddést. (Tobbegységes

HUTES <RXS> -10-46°C rendszerekben csak a kultéri egység
Beltéri hémérséklet: 18-32°C mikodését allitja le.)
Beltéri paratartalom: legfeljebb 80% » Paralecsapddas és csopogés jelentkezhet

a beltéri egységen.

. |Klltéri hémérséklet: <2/3/4/5MXS> -15-24°C |+ El6fordulhat, hogy egy biztonsagi eszkdz
FUTES <RXS> -15-24°C ledllitja a mikodést.
Beltéri hémérséklet: 10-30°C

* Az ezen hémérsékleti és paratartomanyon kivili mikodtetés esetén eléfordulhat, hogy egy
biztonsagi eszkoz ledllitja a rendszert.




Karbantartas és tisztitas

A VIGYAZAT ° A karbantartasi munkakat csak egy képesitett
szereld végezheti el.

» A tisztitas el6tt ne felejtse el leallitani az
egységet, és KIKAPCSOLNI a megszakitot.

m A levegésaziiré tisztitasa

1.A leveg0sziird eltavolitasa

» Also szivas
Huzza a leveg6szird also6 felét visszafelé, a hajlitasok folé. (25/35-6s tipusnal 2, 50/60-as
tipusnal 3 hajlitas talalhato)

+ Eluls6 szivas
Huzza a szlirét az egység hatso oldalan 1évé hajlitasok folé (a 25/35-6s tipusnal 2, az 50/60-as
tipusnal 3 hajlitas talalhato).

2.A leveg0sziiré tisztitasa
Egy porszivo segitségével tavolitsa el a port
a leveg6sziirébdl, majd finoman 6blitse le hideg vizzel.
Ne hasznaljon mososzeres vagy forré vizet, hogy elkertilje
a szlré zsugorodasat illetve torzulasat. Tisztitas utan
szaritsa meg az arnyékban.

3.A levegésziird cseréje

» Alsé szivas
Akassza a szlr6t az egység tetején lévé fil mogé, és finoman nyomja a masik oldalt
a hajlitasok folé. (25/35-6s tipusnal 2, 50/60-as tipusnal 3 hajlitas talalhaté)

+ Ellls6 szivas
Akassza a szirét az egység kdzepén 1évé fil mogé, és finoman nyomja a masik oldalt
a hajlitasok folé. (25/35-6s tipusnal 2, 50/60-as tipusnal 3 hajlitas talalhaté)

Als6 oldali helyzet esetén
F6 egység

llessze a sz(irét
a f6 egységhez,
mikézben lefelé
nyomja

a hajlitasoknal.

\‘ﬁ Erchatas (25-35-68
N tipusnal 2,

50-60-as

] tipusnal
3 hajlitas

<= P
Erdhatas talalhato)

Sziiré




Karbantartas és tisztitas

m A csepptalca tisztitasa

» Rendszeresen tisztitsa a csepptalcat, igy elkerllheti, hogy az elvezetécséveket eltdmitse a por,

és ennek eredményeként vizszivargas alakuljon ki.
A tisztitast igényelje DAIKIN forgalmazéjatol.

* Ha nagyon poros a kérnyezet, egy megfeleléen elhelyezett fedél segitségével

megakadalyozhatja, hogy a beltéri egység korul talalhaté leveg6bél a por a csepptalcaba
jusson.

VIGYAZAT

Ne hasznalja a légkondicionalét sziir6k nélkl, igy elkerllheti, hogy az egység belsejében
oOsszegydljon a por.

Csak tisztitaskor tavolitsa el a leveg6szr6t.

A szlikségtelen kezelés karosithatja a szir6t.

Ne hasznaljon benzint, benzolt, higitét, csiszoléport vagy folyékony rovarirtd szert, mert az
elszinez6dést vagy vetemedést okozhat.

Vigyazzon, hogy ne érje nedvesség a beltéri egységet. Ez aramitést vagy tluzet okozhat.
A poros levegdsziirékkel torténé mikodtetés csokkenti a készllék hiité- és flitbképességét
valamint energiat pazarol.

A szivoracs egy opcio.

Ne hasznaljon 50°C-nal melegebb vizet a levegbsziirék vagy a kiilsé boritélemezek tisztitasara.
Kérdezze meg DAIKIN forgalmazéjatél, hogy hogyan kell tisztitani.

Ellenodrizze a kovetkezoket

Ellendrizze, hogy az alap, az allvany és a kiltéri egység egyéb szerelvényei nem sériiltek vagy
korrodaltak.

Ellenérizze, hogy semmi sem akadalyozza a beltéri egység és a kultéri egység
leveg6bemeneteit és -kimeneteit.

Ellendrizze, hogy a kondenzviz akadalytalanul folyik ki a leereszt6tomlébél a HUTES és
SZARITAS tGzemmaddban.

Ha nem lat kondenzvizet, lehet, hogy vizszivargas van a beltéri egységben. Ebben az
esetben dllitsa le az lizemeltetést, és Iépjen kapcsolatba az Uzlettel.

m Hosszu leallas elott

1.

Miikddtesse a "csak VENTILATOR" iizemmoédot néhany éraig szép
idében, hogy kiszaradjon az egység belseje.

+ Nyomja meg az "UZEMMOD valasztégombot", és valassza ki a "VENTILATOR" iizemmédot.
» A "BE/KI gomb" megnyomasaval inditsa el az izemeltetést.

Tisztitsa meg a levegdsziiréket, és helyezze vissza azokat.

3. Vegye ki az elemeket a taviranyitobol.

Kapcsolja Kl a helyiség Iégkondicionaléjanak megszakitéjat.
» Amikor tdbb egyseég van a kultéri egységhez csatlakoztatva, a ventilator izemméd hasznalata
elétt gy6z6djon meg arrdl, hogy a hiités izemmad nincs bekapcsolva egy masik helyiségben.



Hibaelharitas

|Az alabbi esetek nem tekinthetok hibas miikodésnek.

Az alabbi esetek nem tekintheték a Iégkondicionald hibas mikddésének, de bizonyos okai lehetnek.

Folytathatja a készlilék hasznalatat.

Miivelet

Magyarazat

A miikédés nem indul meg

azonnal.

» Ha a BE/KI gombot réviddel
a miikodés leallasa utan
nyomtak meg.

* Az (izemmaod ismételt
kivalasztasakor.

Ez a légkondicionalét védi.
Varjon korulbelll 3 percet.

Nem aramlik ki meleg leveg6
roviddel a fiités lizemmoéd
elinditasa utan.

A légkondicional6é bemelegszik. Varjon korulbelll 1—4 percet.
(A rendszert ugy tervezték, hogy csak egy bizonyos
hémérséklet elérése utan kezdje el fujni a levegét.)

A flités izemmad hirtelen leall,
és csobog6 hang hallhaté.

A rendszer jégmentesitést végez a kultéri egységen.
Varjon korilbeliil 3-8 percet.

A kiiltéri egység vizet vagy g6zt
bocsat ki.

FUTES lizemmoédban

» A Kkultéri egységen talalhato jégbél olvadas utan viz
vagy g6z lesz, ha a Iégkondicional6 jégmentesitési
Gzemmaodban van.

HUTES vagy SZARITAS (izemmédban

* Alevegbben Iévé para vizként csapddik le a kiltéri egység
csoveinek hideg
felliletén, és cs6pogni kezd.

A beltéri egységbél para
szall ki.

Ez olyankor térténik, ha a helyiség levegdjét parava hiti
a hitési izemmod soran kiaramlo hideg levegd.

A beltéri egység kellemetlen
szagot araszt.

Ez olyankor torténik, ha a helyiség, a butorok vagy

a cigarettafiist szagat az egység magaba szivja, majd

a légaramlattal kifujja.

(Ha ezt tapasztalja, javasoljuk, hogy tisztittassa meg

a beltéri egységet egy szakemberrel. Lépjen kapcsolatba
az Uzlettel, ahol a Ilégkondicionalét vasarolta.)

A kiiltéri ventilator forog,
mikozben a légkondicionalé
nem lizemel.

A mlkddés leadllasa utan:

« A klltéri ventilator a rendszer védelme érdekében tovabbi
30 masodpercig forog.

Mikdzben a Iégkondicionalé nem tzemel:

« Ha akultéri h6mérséklet nagyon magas, a kiltéri ventilator
a rendszer védelme érdekében forogni kezd.

A miikodés hirtelen leallt.
(A MUKODES jelzéfénye vilagit.)

A rendszer védelme érdekében a légkondicionald
mikodése ledllhat hirtelen bekdvetkezd nagy
feszlltségingadozas esetén.

A készulék korilbelll 3 perc elteltével automatikusan
folytatja a miikddést.




Hibaelharitas

| Ellendrizze ujra. ‘

Kérjuk, ellenérizze ujbdl, mielbtt szerel6t hiv.

Mivelet

Ellen6rizze a kovetkezoket

A légkondicional6é nem
miikodik.

(A MUKODES jelzéfénye
nem vilagit.)

Nem kapcsolt KI a megszakitd vagy olvadt ki egy biztositék?
Nincs aramkimaradas?

Vannak elemek a taviranyitéban?

Helyes az id6zit6 beallitasa?

A hiités (fiités) teljesitménye
gyenge.

Tisztak a leveg6sz(irék?

Semmi sem akadalyozza a beltéri és a kiiltéri egység
leveg6bemenetét és -kimenetét?

Megfeleld a hémérséklet-beallitas?

Az ablakok és ajtok be vannak csukva?

Megfeleléen van bedllitva a 1égfuvas sebessége és a levegd
iranya?

A miikoédés hirtelen leall.
(A MUKODES jelzéfénye villog.)

Tisztak a leveg6sz(irék?

Semmi sem akadalyozza a beltéri és a kiiltéri egység
leveg6bemenetét és -kimenetét?

Tisztitsa meg a levegdszirdket, vagy tavolitsa el az
akadalyokat, és kapcsolja Kl a megszakitot. Ezutan
kapcsolja BE, és prébalja meg miikddtetni a légkondicionalot
a taviranyitéval. Ha a jelz&fény tovabbra is villog, hivja fel az
Uzletet, ahol a Iégkondicionalét vasarolta.

A kultéri egységekhez csatlakoztatott beltéri egységek
Uzemmddjai ugyanazok a tobbegységes rendszerben?
Amennyiben nem, allitson minden beltéri egységet
ugyanarra az lzemmodra, és ellendrizze, hogy a jelzéfények
villognak-e.

Tovabba, ha az izemmdd bedllitdsa "AUTO", allitson minden
beltéri egységet "HUTES" vagy "FUTES" lizemmodra egy
percre, és ellendrizze ismét, hogy a jelz6fények normalisan
mikddnek-e.

Ha a jelzéfények villogasa abbamarad a fenti lépések
elvégzése utan, akkor nincs sz6 hibas miikodésrdl.

Rendellenes miikodés
lép fel Uzemeltetés kozben.

A légkondicional6 villamlas vagy radiéhullamok hatasara
hibasan mikddhet. Kapcsolja KI a megszakitét, majd
kapcsolja BE, és prébalja meg mikddtetni a Iégkondicionalét
a taviranyitoval.
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|Azonna| hivja az uzletet.

/\ FIGYELEM

m Rendellenesség (példaul égett szag) esetén fliiggessze fel a miikodtetést, és kapcsolja Kl
a megszakitot.
Ha rendellenes allapot esetén folytatja a mikodtetést, az hibas mikddést, aramutést vagy
tizet idézhet el6.
Lépjen kapcsolatba az uzlettel, ahol a Iégkondicionalét vasarolta.
m Ne prébalja meg a légkondicionalot sajat maga megjavitani vagy médositani.
A helytelendl elvégzett munka aramitést vagy tizet okozhat.
Lépjen kapcsolatba az uzlettel, ahol a Iégkondicionalét vasarolta.

Ha az alabbi jelenségek barmelyike fellépne, azonnal hivja az Uzletet.

B A tapkabel rendellenesen forré vagy sériilt.

B Miikodés kézben rendellenes hang hallhaté.

B A biztonsagi megszakito, egy biztositék vagy
a foldzarlatvédelmi kapcsolo rendszeresen Kapcsolja Kl a
megszakitja a miikodést. > megszakitot, és

B Egy kapcsolé vagy gomb gyakran nem megfeleléen hivja az tzletet.
miikodik.

B Egett szag érezhet6.

B Viz szivarog a beltéri egységbél.

m Aramkimaradas utan = Villam
A légkondicionald korulbelll 3 perc elteltével Ha a szomszédos kdrnyéken villam csap be,
automatikusan folytatja a mikdodést. Varjon fejezze be a mikddtetést, és a rendszer
egy kis ideig. védelme érdekében kapcsolja Kl a megszakitot.

Hulladékelhelyezési kovetelmények

A terméken és a taviranyitéhoz mellékelt elemeken ez a szimbdlum lathaté. A szimbdlum azt jelzi, hogy az
elektromos és elektronikus termékeket és az elemeket a vegyes haztartasi hulladéktdl elkildnitve kell kezelni.

Az elemeken a szimbdlum alatt egy kémiai jel is lehet. A kémiai jel azt jelenti, hogy az elem egy bizonyos
koncentraciét meghaladé nehézfém-tartalommal bir. A lehetséges kémiai jelek:

m  Pb: 6lom (>0,004%)

Ne probalja meg hazilag szétszerelni a terméket: a klimaberendezés szétszerelését, a hiitékdzeg, az olaj és egyéb alkatrészek
kezelését a vonatkozo helyi és nemzeti eldirdsoknak megfeleléen egy szakképzett szerel6 tudja csak elvégezni.

Az egységeket és az elhasznalddott elemeket csak specidlis berendezésekkel és lzemekben lehet szétszerelni és
Ujrahasznositasra alkalmassa tenni.

A megfelel6 hulladékkezeléssel megeldzheti a kdrnyezetre és emberi egészségre gyakorolt karos hatasokat.

Tovabbi informacidkért forduljon a markaképviselethez vagy a helyi hatésagokhoz.

Az egység szétszerelését, a hlitdkdzeg, az olaj és egyéb alkatrészek kezelését a vonatkozd helyi és nemzeti el6irasoknak
megfeleléen kell végezni.
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|Javasoljuk a rendszeres karbantartast.

Bizonyos lizemeltetési feltételek mellett a Iégkondicionald belseje szennyezetté valhat tébb évszakos
hasznalat utan, ami a teljesitmény romlasaval jarhat. A felhasznalé altal rendszeresen végrehajtott
tisztitas mellett ajanlott egy szakemberrel id6szakos karbantartast végeztetni. Ha szakemberrel
szeretne karbantartast végeztetni, lépjen kapcsolatba az (izlettel, ahol a Iégkondicional6t vasarolta.
A karbantartas koltségét a felhasznalé viseli.

Fontos informacidk a hasznalt hiitékézeggel kapcsolatban.
Ez a készulék fluortartalmu, Gveghazhatast okozé gazokat tartalmaz, amelyekre a Kiotdi Jegyz6konyv
vonatkozik.
Ht6kdzeg tipusa: R410A
GWP" ertek: 1975
() GWP = globalis felmelegedési potencial (Global Warming Potential)
Eurdpai unids és helyi jogszabalyok a hiitékdzeg-szivargas rendszeres id6kdzonkénti ellendrzését
tehetik kotelezévé. Tovabbi informaciokért forduljon a helyi markaképviselethez.
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