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LÄS INNAN ANVÄNDNINGSäkerhetsföreskrifter
• Förvara denna handbok där den som handhar enheten lätt kan finna den.
• Läs denna handbok noggrant innan enheten tas i drift.
• Av säkerhetsskäl måste den som handhar enheten noggrant läsa följande säkerhetsföreskrifter.
• I denna handbok delas säkerhetsföreskrifterna upp och klassificeras som VARNING resp. 

FÖRSIKTIGT. Se till att följa dem alla då de är viktiga för säkerheten.
• Ljudeffekten är lägre än 70dB(A).

VARNING
• För att undvika brand, explosion eller skada skall inte enheten användas om farliga gaser, 

som lättantändliga eller frätande gaser, upptäcks nära enheten.
• Det kan vara skadligt för hälsan att utsätta kroppen för luftflödet under långa perioder.
• Stoppa ej in fingrar, pinnar eller främmande föremål i inlopps- eller utloppsöppningarna. 

Då fläkten snurrar med hög hastighet orsakar den skada.
• Försök inte reparera, flytta, ändra eller montera tillbaka luftkonditioneringen på egen hand. 

Felaktigt arbete kan orsaka elstötar, brand mm.
Kontakta din Daikin återförsäljare om du har frågor om reparationer eller ominstallation.

• Köldmediet som används i luftkonditioneringen är ofarligt i sig. Även om läckor inte skall 
uppstå så måste du se till att eventuell läckande gas inte gasen kommer i kontakt med 
öppen låga, som värmefläktar, fotogenvärmare eller gasvärmare.

• Om luftkonditioneringen inte kyler (eller värmer) som den skall så kan det vara köldmedium 
som läcker. Rådfråga din återförsäljare.
Vid reparationer som inbegriper påfyllnad av köldmedium, kontrollera innehållet i åtgärderna med 
vår servicepersonal.

• Försök inte installera eller reparera luftkonditioneringsaggregatet på egen hand. Felaktigt utförande 
kan resultera i vattenläckage, elstötar och brand. Be din återförsäljare eller en tekniker utföra 
installationen.

• För att undvika elstötar, brand eller skada, eller om du upptäcker något onormalt såsom brandlukt, 
stäng av enheten, slå av strömmen och kontakta din återförsäljare för anvisningar.

• Beroende på omgivningen kan en jordfelsbrytare behöva installeras. Utan jordfelsbrytare kan 
elstötar eller brand uppstå.

• Luftkonditioneringen måste jordas. En ofullständig jordning kan leda till elektrisk stöt. 
Anslut inte jordkabeln till en gasledning, vattenledning, åskledare eller telefonjordledning.

VARNING
Om du inte följer dessa instruktioner till fullo, kan 
enheten orsaka egendomsskador, personskador 
eller dödsfall.

FÖRSIKTIGT
Om du inte följer dessa instruktioner till fullo, kan 
enheten orsaka mindre omfattande eller måttliga 
egendoms- eller personskador.

Gör aldrig. Se till att följa instruktionerna.

Se till att jorda luftkonditioneraren.
Låt aldrig luftkonditioneringen 
(eller fjärrkontrollen) bli våt.

Vidrör aldrig luftkonditioneringen (eller 
fjärrkontrollen) med våta händer.
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Säkerhetsföreskrifter
FÖRSIKTIGT

• För att undvika en försämring av kvaliteten bör du inte använda enheten för att kyla 
precisionsinstrument, matvaror, växter, djur eller konstverk.

• Utsätt aldrig små barn, växter eller djur direkt för luftflödet.
• Denna apparat är avsedd för användning av en expert eller instruerade användare i affärer, inom 

lättindustrin och lantbruk, eller av lekmän för kommersiell användning och användning i hemmet.
• Placera inte apparater som har en öppen låga på platser som är utsatta för luftflödet från enheten 

eller under inomhusenheten. Det kan inverka på förbränningen eller deformera enheten på grund av 
värmeutvecklingen.

• Blockera inte inlopp och utlopp. Ett försämrat luftflöde kan leda till otillräcklig prestanda eller till 
problem.

• Stå eller sitt inte på utomhusdelen. Placera inga föremål på enheten för att undvika skador, ta inte 
bort fläktkåpan.

• Placera ingenting som är fuktkänsligt under inomhus- eller utomhusenheten. Under vissa 
förhållanden kan fukt i luften kondensera och börja droppa.

• Efter långvarig användning bör stativ och tillbehör kontrolleras efter tecken på skador.
• Vidrör inte utomhusenhetens luftinlopp eller aluminiumspjäll. Det kan ge upphov till skada.
• Enheten är inte avsedd att användas av personer, inklusive barn, med nedsatt fysisk, sensorisk 

eller mental förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, såvida de inte övervakas eller har fått 
instruktioner om hur de använder enheten av en person som ansvarar för deras säkerhet.
Barn måste övervakas för att se till att de inte leker med enheten.

• Undvik syrebrist genom att ventilera rummet ordentligt om utrustning med en 
förbränningsenhet används tillsammans med luftkonditioneraren.

• Innan du rengör enheten måste du stänga av den, slå av huvudströmbrytaren eller dra ur 
strömsladden.

• Anslut inte luftkonditioneringen till ett eluttag med annan spänning än den angivna. Det kan orsaka 
fel eller brand.

• Placera kondensvattenslangen så att dräneringen fungerar väl. Bristfällig tömning av kondensvatten 
kan leda till att byggnaden, möbler etc. blöts ned.

• Placera inte föremål som måste hållas torra under inomhusenheten. Vatten kan droppa från 
inomhusenheten om luftfuktigheten är över 80%, om kondensvattenutloppet är blockerat eller 
luftfiltret är smutsigt.

• Placera inga föremål i direkt anslutning till utomhusenheten och låt inte löv eller annat skräp samlas 
runt enheten. 
Löv får smådjur att närma sig och det finns risk för att de kryper in i enheten. Väl inne i enheten kan 
dessa smådjur leda till fel, rök eller brand om de kommer i kontakt med strömförande delar.

• Rör inte luftkonditioneringen med våta händer.

• Rengör inte huvudenheten med för mycket vatten. använd endast en lätt fuktad trasa.
• Placera inte saker som kärl med vatten eller liknande ovanpå enheten. Vatten kan sippra in 

i produkten och försämra den elektriska isoleringen vilket ger upphov till elstötar.
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Säkerhetsföreskrifter

■ Kontakta återförsäljaren om luftkonditioneringen ska installeras i följande typer av miljöer.
• Platser med oljig miljö där ånga eller sot uppstår.
• Saltaktig miljö, till exempel i kustområden.
• Platser där det förekommer svavelhaltiga gaser, såsom vid varma källor.
• Platser där snö kan blockera utomhusenheten.

Tömningen av kondensvatten från utomhusenheten måste göras till en plats där 
kondensvattenavloppet är tillfyllest.

■ För installation bör en plats väljas enligt nedan.
• Välj en plats som är tillräckligt stabil att den klarar av enhetens vikt och vibrationer och 

där driftljudet inte förstärks.
• Välj en plats där den varma/kalla luften som släpps ut från enheten eller driftljud inte stör 

grannarna.

• För strömförsörjningen, se till att använda en separat strömkrets för luftkonditioneringen.

• Flyttning av luftkonditioneringen kräver speciella kunskaper och färdigheter. Rådgör med 
återförsäljaren om flytten är nödvändig för att flytta eller för ombyggnad.

Installationsplats

Var uppmärksam på att inte låta dina grannar störas av oljud.

Elektriskt arbete

Flyttning av systemet
4



Delarnas namn
■ Inomhusenhet
■ Väggmonterad installation ■ Golvplacerad dold installation

■ Inomhusenhet 

1. Luftutlopp

2. Luftutloppsgaller: (anskaffas lokalt)
• Utseendet på luftutloppsgallret och 

luftinloppsgallret kan skilja sig mellan 
vissa modeller.

3. Insugningsgaller: (alternativ)
• Utseendet på insugningsgallret och 

luftinloppsgallret kan skilja sig mellan 
vissa modeller.

4. Luftintag

• I tabellen nedan visas inställningen 
för driftläge:

Läge
Temperatur
inställning

Luftflödeshastighet

AUTO 25°C AUTO

12

3

4

1

3

4

2
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Delarnas namn
■ Tillval
• Denna inomhusenhet kräver minst en av fjärrkontrollerna.
Se handboken som levererades med fjärrkontrollen.

■ Utomhusenhet

■ Utomhusenhet
5. Luftinlopp: (baksidan och från sidan)

6. Rör för kylvätska och elkablage 
mellan enheter

7. Kondensvattenslang

8. Jordanslutning:
• Sitter innanför höljet.

9. Luftutlopp

Utseendet på utomhusenheten kan skilja sig mellan vissa modeller.

■ Tänk på:
• Stäng därför AV den om du inte har för avsikt att använda den under en lägre tid, exempelvis höst och vår.
• Använda luftkonditioneringen under följande förhållanden.

• Användning utanför det fukt- eller temperaturområde som anges kan ge upphov till att en 
säkerhetsanordning avaktiverar systemet.

Fjärrkontroll

6

7

8
9

5

LÄGE Driftsförhållande
Om driften fortsätter utanför detta 

driftsområde

KYLA

Utomhustemperatur: <2MXS> 10–46°C
<3/4/5MXS> -10–46°C
<RXS> -10–46°C

Inomhustemperatur: 18–32°C
Luftfuktighet inomhus: max. 80%

• En säkerhetsanordning kan avbryta 
driften. (I multi-system, kan det leda till 
att endast utomhusenheten stoppar.)

• Kondens kan bildas på inomhusenheten 
och droppa från den.

VÄRME
Utomhustemperatur: <2/3/4/5MXS> -15–24°C

<RXS> -15–24°C
Inomhustemperatur: 10–30°C

• En säkerhetsanordning kan avbryta 
driften.
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SKÖTSELSkötsel och rengöring

FÖRSIKTIGT  

■ Rengöring av luftfiltret
1.Borttagning av luftfiltret
• Sugning från undersidan

Dra undersidan av luftfiltret bakåt, över kanterna. (2 böjar för 25/35-typ, 3 böjar för 50/60-typ)
• Sugning från framsidan

Dra filtret över kanterna (2 kanter för typ 25/35, 3 kanter för typ 50/60) som sitter på enhetens 
baksida.

2.Rengöring av luftfiltret
Avlägsna damm från luftfiltret med en dammsugare 
och skölj av dem försiktigt i kallt vatten. Använd inte 
rengöringsmedel eller varmt vatten för att undvika att filtret 
krymper eller deformeras. Låt dem sedan torka i skuggan.

3.Byte av luftfiltret
• Sugning från undersidan

Haka av filtret bakom klaffen som finns uppe på enheten 
och skjut den andra sidan försiktigt över kanten. (2 böjar för 25/35-typ, 3 böjar för 50/60-typ)

• Sugning från framsidan
Haka av filtret bakom klaffen som finns mitt på enheten och skjut den andra sidan försiktigt över 
kanten. (2 böjar för 25/35-typ, 3 böjar för 50/60-typ) 

• Endast en behörig servicetekniker får utföra 
underhåll.

• Se till att stänga av driften och slå AV 
strömbrytaren innan rengöring.

Fäst filtret till 
huvudenheten 
medan du trycker 
ner böjarna. 
(2 böjar för typen 
25-35, 3 böjar för 
typen 50-60)
(2 bøjninger for 
25-35-type, 
3 bøjninger for 
50-60-type)

Om det gäller 
framsidan

Om det gäller undersidan
Huvudenhet

Kraft

Kraft

Filter
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Skötsel och rengöring

■ Rengöring av kondensvattentråget
• Rengör kondensvattentråget regelbundet så att det inte sätts igen av damm och liknande 

och ge upphov till att vatten rinner ut.
Be din DAIKIN-återförsäljare att rengöra dem.

• Anskaffa ett lock för att förhindra att damm i luften omkring inomhusenheten ansamlas 
i kondensvattentråget om det finns mycket damm i omgivningen.

FÖRSIKTIGT

Kontrollera

■ Före ett långvarigt uppehåll
1. Sätt på "läge FLÄKT" och låt gå under flera timmar för att torka 

ur insidan.
• Tryck på "MODE" och välj "FLÄKT".

• Tryck på "PÅ/AV" för att starta.

2. Gör rent luftfilter och sätt tillbaka dem.

3. Plocka ur fjärrkontrollens batterier.

4. Stäng AV strömbrytaren till rumsluftkonditioneringen.
• När en multiutomhusenhet är ansluten, se till att värmeläget inte används i något rum innan 

du använder fläktläget.

• Kör inte luftkonditioneringen utan filter för att undvika att damm ansamlas i enheten.
• Ta inte bort luftfiltret förutom när du städar.

Onödig hantering kan skada filtret.
• Använd inte bensin, bensen, thinner, skurpulver eller andra starka lösningsmedel eftersom 

detta kan orsaka missfärgning eller att ytorna slår sig.
• Inomhusenheten får inte bli våt. Det kan leda till elektriska överslag eller brand.
• Drift med igensatta luftfilter sänker kapaciteten för kyla och värme och slösar dessutom energi.
• Insugsgallret är ett alternativ.
• Använd inte vatten eller luft med högre temperatur än 50°C för rengöring av luftfilter 

och utvändiga paneler.
• Be din DAIKIN-återförsäljare förklara hur de rengörs.

Kontrollera att fundament, ställning och andra komponenter av utomhusenheten inte är 
angripna eller korroderade.

Kontrollera att ingenting blockerar luftintagen och utloppen på inomhusenheten och 
utomhusenheten.

Kontrollera att utloppet kondensvattenslangen inte hindras i lägena KYLA eller AVFUKTNING.
• Om inget kondensvatten rinner ut ur slangen kan vatten läcka från inomhusenheten. 

Stäng av enheten och ta kontakt med serviceverkstaden.
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FELSÖKNINGFelsökning

Följande symptom är inte problem med luftkonditioneringen utan har andra orsaker. Du kan fortsätta att 
använda den.

Dessa fall är inga fel.

Förhållande Förklaring
Driften startar inte snart.
• När PÅ/AV tryckts in strax efter 

det att driften stoppades.
• När läget valdes om.

• Detta är till för att skydda luftkonditioneringen.
Du bör vänta cirka 3 minuter.

Det kommer ingen varmluft 
strax efter det att läge VÄRME 
är aktiverat.

• Luftkonditioneringen håller på att värma upp. Du bör vänta 
mellan 1 och 4 minuter.
(Systemet är utformat för att börja blåsa ut luft när det har 
nått en viss temperatur.)

Driften i läge VÄRME stoppar 
plötsligt och ett strömmande 
ljud hörs.

• Systemet avlägsnar frost på utomhusenheten.
Du bör vänta mellan 3 och 8 minuter.

Utomhusenheten släpper ifrån 
sig vatten eller ånga.

■ I läge VÄRME
• Frostbildningen på utomhusenheten smälter till vatten eller 

ånga när luftkonditioneringen körs i avfrostningsdrift.
■ I lägena KYLA eller AVFUKTNING

• Fukt i luften kondenseras till vatten på de kalla ytorna 
på utomhusenhetens rör och droppar.

Dimma kommer ut ur 
inomhusenheten.

■ Detta inträffar när luft i rummet kyls ner till dimma av det 
kalla luftflödet i kylläget.

Inomhusenheten luktar. ■ Detta inträffar när lukter i rummet, möbler eller cigarettrök 
tas upp i systemet och strömmar ut med luftflödet.
(Om det inträffar rekommenderar vi att du låter en 
servicetekniker rengöra inomhusenheten. Vänd dig till 
butiken där du köpte luftkonditioneringen.)

Utomhusenhetens fläkt roterar 
medan luftkonditioneringen inte 
arbetar.

■ När driften har stoppats:
• Utomhusenhetens fläkt fortsätter rotera under 30 sekunder 

för att skydda systemet.
■ Medan luftkonditioneringen inte är i drift:

• När temperaturen utomhus är mycket hög, startar 
utomhusfläktens fläkt för att skydda systemet.

Driften stannat plötsligt.
(DRIFT-lampan är tänd.)

■ För att skydda systemet kan luftkonditioneringen sluta 
arbeta vid stora spänningsvariationer.
Driften återupptas automatiskt efter ca 3 minuter.
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Felsökning

Kontrollera igen innan du kontakter en reparatör.

Kontrollera igen.

Förhållande Kontrollera
Luftkonditioneringen 
fungerar inte.
(DRIFT-lampan är släckt.)

• Har en skyddsbrytare slagit ifrån eller har en säkring gått?
• Är det strömavbrott?
• Sitter det batterier i fjärrkontrollen?
• Är timerinställningen rätt?

Effekten för kyla (värme) 
är dålig.

• Är luftfiltren rena?
• Finns det något som blockerar luftintagen och utloppen 

på inomhusenheten och utomhusenheten?
• Är temperaturinställningen rätt?
• Är fönster och dörrar stängda?
• Är luftflödet och luftflödesriktningen inställda rätt?

Driften stannat plötsligt.
(Lampan OPERATION blinkar.)

• Är luftfiltren rena?
• Finns det något som blockerar luftintagen och utloppen 

på inomhusenheten och utomhusenheten?
Rengör luftfiltren eller ta bort alla blockerande objekt och slå 
AV strömbrytaren. Sätt PÅ strömmen igen och försök köra 
luftkonditioneringen med fjärrkontrollen. Om lampan 
fortfarande blinkar, vänd dig till butiken där du köpte 
luftkonditioneringen.

• Är driftlägena samma för alla inomhusenheter som är 
anslutna till utomhusenheter i multisystemet?
Om det inte är fallet, ställ in alla enheter i samma driftläge 
och kontrollera att lampan blinkar.
Dessutom, när driftläget är "AUTO", ställ in läget på alla 
inomhusenheter i läge "KYLA" eller "VÄRME" en kort tid 
och kontrollera igen att lampan visar normalt.
Om lampan slutar blinka efter ovanstående steg föreligger 
det inte något fel.

En onormal funktion
inträffarunder drift.

• Luftkonditioneringen kan fungera konstigt på grund av 
blixtnedslag eller av radiovågor. Stäng AV strömbrytaren och 
sätt PÅ den igen och försök köra luftkonditioneringen med 
fjärrkontrollen.
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Felsökning

VARNING
■ Om någonting onormalt uppstår, (som t.ex. brandlukt,) skall du stänga av enheten omedelbart och 

stänga AV huvudströmbrytaren.
Fortsatt drift under sådana förhållanden kan resultera i haveri, elektrisk stöt eller brand.
Vänd dig till butiken där du köpte luftkonditioneringen.

■ Försök inte reparera eller ändra luftkonditioneringen på egen hand.
Ett felaktigt arbete kan leda till elektrisk stöt eller brand.
Vänd dig till butiken där du köpte luftkonditioneringen.

Om något av följande fel inträffar, kontakta serviceverkstaden snarast.

Återvinning
Din produkt och styrenheternas tillhörande batterier är märkta med denna symbol. Den innebär att elektriska och
elektroniska produkter samt batterier inte får blandas med vanligt hushållsavfall.
När det gäller batterier kan en kemisk symbol vara tryckt under symbolen. Denna kemiska symbol innebär att
innehållet av en tungmetall överskrider en viss koncentration i batteriet. Tänkbara kemiska symboler är:

■ Pb: bly (>0,004%)

Försök inte demontera systemet själv: Nedmontering av produkten, hantering av köldmedium, olja och andra delar måste göras
av en behörig installatör i enlighet med lokala och nationella bestämmelser.
Kasserade enheter och batterier måste omhändertas för återanvändning, återvinning och energiutvinning.
Genom att se till att denna produkt bortskaffas korrekt bidrar du till att förhindra negativa konsekvenser på miljön och
människors hälsa.
Kontakta installatören eller lokala myndigheter för mer information.

Nedmontering av enheten eller hantering av köldmedium, olja och andra delar ska ske i enlighet med lokala och nationella
bestämmelser.

Kontakta servicekontakten snarast.

■ Efter ett strömavbrott
Driften återupptas automatiskt efter 
ca 3 minuter. Vänta en stund.

■ Blixtnedslag
Om blixten slår ner i området, stoppa driften 
och slå AV strömbrytaren för att skydda 
systemet.

� Strömledningen är onormalt het eller skadad.
� Ett onormalt ljud hörs under drift.
� Skyddsbrytaren, en säkring eller jordfelsbrytaren 

bryter driften ofta. 
� En omkopplare eller en knapp fungerar ofta inte som 
 den ska.
� Där det finns bränd lukt.
� Vatten läcker ut från inomhusenheten.

Stäng AV 
strömbrytaren 
och kontakta en 
serviceverkstad.
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Felsökning

Under vissa driftsförhållanden kan insidan på luftkonditioneringen bli hårt nedsmutsad efter mångårig 
användning, vilket resulterar i dålig prestanda. Det rekommenderas att få regelbundet underhåll utfört 
av en specialist förutom regelbunden rengöring själv. För underhåll utfört av en specialist, vänd dig till 
butiken där du köpte luftkonditioneringen.
Kostnaden för underhåll utfört av en specialist står ägaren för.

Denna produkt innehåller fluorerade växthusgaser som omfattas av Kyotoavtalet.
Köldmedietyp: R410A

GWP(1) värde: 1975
(1) GWP = Global Warming Potential (växthuseffektpåverkan)
Regelbundna inspektioner för köldmediumläckage kan krävas, beroende på europeisk eller nationell 
lagstiftning. Kontakta din lokala leverantör för mer information.

Vi rekommenderar ett regelbundet underhåll.

Viktig information om det använda köldmediet.
12
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