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Guvenlik onlemleri

Bu kilavuzu operatdriin kolayca erigebilecegi bir yerde muhafaza edin.

Uniteyi galigtirmadan énce kilavuzu dikkatlice okuyun.

Operato6r kendi guivenligi igin asagidaki ikazlari dikkatlice okumalidir.

Bu kilavuzda énlemler UYARI ve IKAZ olmak (izere iki gruba ayrilmistir. Asagida agiklanan tim
onlemleri dikkate aldiginizdan emin olun: timu guvenlidin saglanmasi igin 6nemlidir.

Ses glicti 70 dB(A)'nin altindadir.

/\ UYARI /\ IKAZ
Bu talimatlari tam olarak yerine getirmezseniz, Bu talimatlari tam olarak yerine getirmezseniz,
Unite mal kayiplarina, yaralanmalara ve yasam Unite dUsuk veya orta ciddiyette mal kayiplarina
kayiplarina neden olabilir. ve yaralanmalara neden olabilir.
® Asla yapmayin. o Talimatlari takip ettiginizden emin olun.

9 Kesinlikle bir toprak baglantisi kurun.

Klimanin (uzaktan kumandasi da dahil) islanmasina
kesinlikle izin vermeyin.

dokunmayin.

Klimaya (uzaktan kumandasi da dahil) islak eIIerlnlzIe

.

/\ UYARI

Yangin, patlama ve yaralanmalari énlemek igin, Unite yakininda tutusabilir veya korozif gazlar gibi zararli
gazlarin bulunmasi halinde Uniteyi ¢alistirmayin. ®
Viicudunuzun uzun sire hava akisina maruz kalmasi, sagliginiz igin iyi degildir.

Hava cikisina ve girisine kesinlikle parmaginizi veya gubuk vb. gibi yabanci maddeler sokmayin. Fan

yuksek devirde déndigiinden, yaralanirsiniz.

Klimay! kendiniz onarmaya, yerini degistirmeye, tzerinde degisiklik yapmaya veya yeniden monte etmeye galismayin.
Yanlis bir galisma elektrik garpmasina, yangina vb. neden olabilir.

Onarim ve yeniden montaj igin dneri ve bilgi almak Uzere, Daikin bayinize danigin.

herhangi bir nedenle odada sogutucu akiskan kagagi meydana gelmesi durumunda, sodutucu akiskanin

gazli 1siticilar, kerosenli isiticilar veya gaz serisi vb. ile temas etmediginden emin olun.

Klima gerektidi sekilde sogutmuyorsa (1sitmiyorsa), sogutucu akiskan kagagi meydana gelebilir,

bu nedenle bayinizi arayin.

Sogutucu akigkan ilave edilmesini gerektiren onarimlar gergeklestirilirse, onarimlarin igerigini servis
personelimizle kontrol edin.

Klimay! kendiniz monte etmeye calismayin. Yanlis bir ¢alisma su sizintisi, elektrik carpmasi veya yanginla
sonuglanabilir. Montaj igin, bayinize veya yetkili bir teknisyene danigin.

Elektrik carpmasi, yangin ve yaralanmalari dnlemek icin, yangin kokusu gibi anormal bir durum tespit ederseniz,
calismay! durdurun, kesiciyi kapall konuma getirin ve gerekli talimatlari almak tzere bayinizle iletisime gegin.
Ortam kosullarina bagl olarak, bir toprak kagagi kesicisinin monte edilmesi gerekebilir. Toprak kagagi kesicisinin
takilmamasi, elektrik carpmasi ve yangina sebebiyet verebilir.

Klimada kullanilan sogutucu akiskan givenlidir. Kagak meydana gelmesi dustk bir ihtimaldir, ancak o

Klima mutlaka topraklanmalidir. Yetersiz topraklama elektrik carpmasina neden olabilir. Topraklama
kablosunu gaz veya su borularina, paratoner diregine veya telefon topraklama hattina baglamayin. 9




Guvenlik onlemleri
A\ IKAZ

« Herhangi bir kalite kaybini 6nlemek igin, Uniteyi hassas cihazlar, gida, bitkiler, hayvanlar veya sanat
eserlerini sogutmada kullanmayin. ®

« Kiglk gocuklarin, bitkilerin ve hayvanlarin dogrudan hava akigina maruz kalmasina izin vermeyin.

« Bu cihaz magazalarda, hafif endustriyel tesislerde ve iftliklerde uzmanlar veya egitimli kullanicilar tarafindan
veya ticari alanlarda ve konutlarda normal kullanicilar tarafindan kullaniimak tzere tasarlanmistir.

+ Agcik alev ureten cihazlari kesinlikle Gniteden gikan veya i¢ Unitenin altindan gegen hava akisina maruz
kalabilecegi yerlere koymayin. Aksi takdirde, yanma yetersiz gerceklesir veya isi nedeniyle linite deforme
olabilir.

« Hava giriglerini ve ¢ikiglarini bloke etmeyiniz. Hava akiminin engellenmesi yetersiz Grlin performansina veya
diger sorunlara yol agabilir.

+ Dus Unitenin Uzerine basmayin veya oturmayin. Yaralanmalari 6nlemek igin Unite Uzerine higbir sey koymayin
ve fan muhafazasini gikarmayin.

+ Ig veya dis Ginitenin altina neme maruz kalmamasi gereken higbir sey yerlestirmeyin. Bazi kosullarda havadaki
nem yogusarak, damlayabilir.

« Uzun sure kullanimdan sonra unite standini ve fittingleri olasi hasarlara karsi kontrol edin.

« Dis Unitenin hava girisine veya aliminyum kanatlarina dokunmayin. Yaralanabilirsiniz.

* Bu cihaz, giivenliklerinden sorumlu bir kimse tarafindan cihazin kullanimiyla ilgili nezaret veya talimat
saglanmadikga gocuklar dahil dusiik fiziksel, duyusal veya zihni yeteneklere sahip veya deneyimden
ve bilgiden yoksun kisilerin kullanimina yénelik degildir.

Cocuklarin, cihazla oynamadiklarinin garantiye alinmasi igin gézetim altinda tutulmalhidir.

sekilde havalandirin.

+ Temizlik islemine baglamadan 6nce, galismanin durduruldugundan, kesicinin kapatildigindan ve giig
kablosunun gekildiginden emin olun.

+ Klimay belirtilenden farkli bir gli¢ beslemesine baglamayin. Sorunlara veya yangina neden olabilir.

« Tahliyenin dogru sekilde saglanmasi igin tahliye hortumu déseyin. Yetersiz drenaj duvarlarin, mobilyalarin
vb. 1slanmasina yol agabilir.

» Mutlaka kuru kalmasi gereken esyalari i¢ Unite altinda birakmayin. Nem seviyesinin %80 veya daha yiksek
olmasi veya drenaj gikisinin tikanmasi veya hava filtresinin kirlenmesi durumunda ig Giniteden su damlayabilir.

« Dus tnitenin hemen yakinina herhangi bir nesne yerlestirmeyin ve Unite gevresinde yaprak ve bagka kalintilarin
birikmemesini saglayin.
Yapraklar, unitenin igerisine girmesi muhtemel olan kiigtk bdcekler icin yasam alanlaridir. Bunlar Unite igerisine
girdiginde, elektrikli parcalarla temas ettikleri zaman bozulmalara, dumana veya yangina neden olabilirler.

+ Oksijen azalmasini énlemek igin, odada klimanin yani sira brilérlii cihazlar bulunuyorsa oday yeterli 0

« Klimay elleriniz 1slakken ¢aligtirmayin.

@

+ g tiniteyi asir miktarda suyla yikamayin, yalnizca hafifce nemlendirilmis bir bez kullanin.

+ Unitenin (izerine su igeren kaplar vb. gibi nesneler koymayin. Su, iinite icerisine girebilir ve elektrik %
yalitimina zarar vererek, elektrik carpmasina yol agabilir. :




Guvenlik onlemleri

m Klimayi asagida siralanan ortam kosullarinda monte etmek icin, bayinize danigin.
+ Yagl bir ortam havasina sahip veya buhar veya is meydana gelen yerler.
« Kiyi alanlari vb. gibi tuzlu ortamlar.
+ Sicak kaynaklar vb. gibi stilfir gazi agiga ¢ikan yerler.
« Dis uniteyi engelleyecek kadar kar yagisi alan yerler.
Dis Unite mutlaka uygun bir tahliye sistemine tahliye edilmelidir.

‘ Calisma sesinin komsularinizi rahatsiz etmemesine dikkat edin.

m  Montaj igin, asagida ¢zelliklere sahip bir yer segin.
+ Unitenin agirhgini tagiyabilecek kadar dayanikli olmali ve galigma sesini ve titresimini artirmamali.
« Dis Uniteden tahliye edilen hava veya galisma sesi komsulari rahatsiz etmemelidir.

* Guc beslemesi icin, klimaya 6zel olarak ayri bir gui¢ devresinin baglandigindan emin olun.

‘ Sistemin taginmasi ‘

+ Klimanin yer degistiriimesi 6zel bilgi ve beceri gerektirir. Taginma veya model degisimi igin
sistemin yer degistiriimesi gerektiginde, bayinize danisin.




Parcalarin adlari
m i¢ Unite

= Duvara montaj

» Gizli dégeme tipi montaj

m ig Unite

1. Hava gikisi

2. Hava cikisi 1zgarasi: (Sahada temin edilir)
+ Hava ¢ikis 1zgarasinin ve Hava girig
1zgarasinin gorinimu bazi modellerde

farkli olabilir.

3. Emis 1zgarasi: (Secenek)
+ Emis 1zgarasinin ve Hava giris 1zgarasinin
gOrunimu bazi modellerde farkli olabilir.

4. Hava Girigi

* Galisma modlan asagidaki tabloda gésterilmistir:

Mod

Sicaklik ayari

Hava debisi

OTOMATIK

25°C

OTOMATIK




Parcalarin adlari

m Opsiyonel aksesuarlar

+ Bu ic Unite en az bir uzaktan kumanda gerektirir.
Uzaktan kumandayla verilen kullanim kilavuzuna bakin.

il
(F=52)

Uzaktan
TR kumanda
m Dis Unite
5
- 6
7
9
8
» Dis Unite
5. Hava girisi: (Arka ve yan) 8. Topraklama terminali:
6. Sogutucu akiskan borusu ve iiniteler * Bu kapagin igerisindedir.
arasi kablo 9. Hava cikigi

7. Drenaj hortumu
Dig Uinitenin gérinimu bazi modellerde farkli olabilir.
» Litfen su hususlara dikkat edin:
+ Ornegin ilkbahar veya sonbahar aylarinda, klimayi uzun bir siire kullanmayacaksaniz, kesiciyi
KAPALI konuma getirin.
* Klimayi agagidaki durumlarda kullanmayin.

MOD Calisma kosullari Calisma bu araligin disinda devam ediyorsa
Dis ortam sicakligi: <2MXS> 10—46°C » Calismanin durdurulmasi igin bir emniyet
<3/4/5MXS> -10-46°C cihazi kullanilabilir. (Multi sistemde,
SOGUTMA| : <RXS>-10-46°C yalnizca dis Unitenin calismasini
I¢ ortam sicakhgi:  18-32°C durduracak sekilde galisabilir.)
I¢ ortam nemi: maks. %80 + I¢ Unitede yogusma meydana gelebilir ve

damlamaya neden olabilir.

Dis ortam sicakligi:  <2/3/4/5MXS> -15-24°C |+ Calismanin durdurulmasi igin bir emniyet
ISITMA | <RXS> -15-24°C cihazi kullanilabilir.
I¢ ortam sicakligi:  10-30°C

» Bunem veya sicaklik araliginin disinda galistiriimasi durumunda guivenlik cihazi sistemi devre digi birakabilir.




Bakim ve Temizlik

A iKAZ ° Bakim sadece yetkili servis personeli tarafindan yapilabilir.

* Temizlemeden 6nce, galismayi durdurdugunuzdan ve
kesiciyi KAPALI konuma getirdiginizden emin olun.

m Hava filtresinin temizlenmesi

1. Hava filtresini ¢ikarin

« Alttan emis
Hava filtresinin alt tarafini geriye dogru, dirsekler tGizerinden gekin. (25/35 tipinde 2 dirsek
ve 50/60 tipinde 3 dirsek bulunur)

+ Onden emis
Filtreyi Gnitenin arka tarafinda bulunan dirsekler (25/35 tipinde 2 dirsek ve 50/60 tipinde
3 dirsek) tizerinden gekin.

2. Hava filtresinin temizlenmesi
Bir elektrik stpurgesi yardimiyla hava filtresindeki tozu
temizleyin ve ardindan hava filtresini soguk suyla nazikge
durulayin. Filtrenin buzilmemesi veya deforme olmamasi
icin deterjan veya sicak su kullanmayin. Temizledikten
sonra golgede kurumasini bekleyin.

3. Hava filtresinin degistirilmesi

« Alttan emis
Filtreyi Gnitenin Ustlinde bulunan kanadin arkasindan gegirin ve diger tarafini dirsekler
Uzerinden nazikge itin. (25/35 tipinde 2 dirsek ve 50/60 tipinde 3 dirsek bulunur)

+ Onden emis
Filtreyi Gnitenin ortasinda bulunan kanadin arkasindan gegirin ve dider tarafini dirsekler
Gzerinden nazikge itin. (25/35 tipinde 2 dirsek ve 50/60 tipinde 3 dirsek bulunur)

On tarafta

Alt tarafta
Ana inite

Dirseklerinden
asag! dogru
bastirarak filtreyi
ana uniteye takin.

plvinc bt
£ Kuwver (2538 toiiin

!: ve 50-60 tipi igin 3
Filtre

<

Kuvvet

dirsek mevcuttur)




Bakim ve Temizlik

m Drenaj tavasinin temizlenmesi

Drenaj tavasini diizenli olarak temizleyin, aksi takdirde drenaj borulari toz nedeniyle tikanabilir
ve su kagaklarina yol agabilir.

DAIKIN bayinizden temizlemesini isteyebilirsiniz.

Ortamda yuiksek miktarda toz olusuyorsa, i¢ Unite etrafinda havadaki tozun drenaj tavasina
girmesini 6nlemek icin bir kapak temin edin.

IKAZ

Unite iginde toz birikmesini énlemek igin klimayi filtresiz galistirmayin.

Hava filtresini temizlik haricinde ¢ikartmayin.

Gereksiz yere sokllmesi filtreye zarar verebilir.

Mazot, benzin, tiner, parlatma tozu, sivi bécek ilaci kullanmayin, aksi takdirde renk solmasi
veya deformasyon olusabilir.

ic initeyi 1slatmayin. Elektrik carpmasina veya yangina neden olabilir.

Tozlu hava filtreleriyle galistirmaniz durumunda sogutma ve isitma kapasitesi diiser ve enerji
atiklari meydana gelir.

Emis 1zgarasi secenek olarak gelir.

Hava filtrelerini ve dis panelleri temizlemek igin 50°C veya daha sicak su veya hava
kullanmayin.

Nasil temizlenecegdi hakkinda DAIKIN bayinize danisabilirsiniz.

Su hususlari kontrol edin

Dig Unite tabaninin, standinin ve diger fittinglerinin ¢urimedigini veya korozyona ugramadigini
kontrol edin.

I¢ Ginite ve dis (inite hava giris ve c¢ikislarini engelleyen bir sey olmadigini kontrol edin.

SOGUTMA veya NEM ALMA calistirmasi sirasinda tahliye hortumunun sorunsuz sekilde
tahliye oldugundan emin olun.

Tahliye edilen su gérinmuyorsa, i¢ Unitede su kagcagi meydana gelmis olabilir.
Bdyle bir durumda calismayi durdurun ve yetkili servise danisin.

m Unite uzun bir siire kullanilmayacaksa

1.

Unitenin i¢ kismini kurutmak igin birkag saat boyunca "Yalnizca FAN"
modunda ¢aligtirin.

* "MOD seg¢im diigmesi"ne basin ve "FAN" galistirma modunu segin.

* "ACMA/KAPAMA dugmesi"ne basin ve calistirmayi baslatin.

2. Hava filtrelerini temizleyin ve geri yerine takin.

Uzaktan kumandadaki piller gikartin.

4. Oda klimasi i¢in kesiciyi KAPALI konuma getirin.

* Bir multi dis linite bagli ise, fan modunu kullanmadan 6nce diger odada isitma modunun
kullaniimadigindan emin olun.

m Uriinlerimizin kullanim émrii on (10) yildir



Sorun Giderme

‘ Bu durumlar sorun degildir. ‘

Asagida siralanan durumlar bir sorun oldugu anlamina gelmez, belirli nedenleri vardir. Bu durumlarda
Unitenizi kullanmaya devam edebilirsiniz.

Durum

Aciklama

Galisma hemen baglamiyor.

» Calisma durdurulduktan hemen
sonra ACMA/KAPAMA
digmesine basildiginda.

* Mod yeniden segcildiginde.

Bu 6nlem klimanin korunmasi igindir.
Yaklasik 3 dakika kadar beklemeniz gerekir.

Isitma calistirmasi basladiktan
hemen sonra bir siire sicak
hava iiflenmez.

Klima isiniyordur. 1 ila 4 dakika kadar beklemeniz gerekir.
(Sistem sicak havayi ancak belirli bir sicakhiga ulastiktan
sonra Uflemeye baslayacak sekilde tasarlanmistir.)

Isitma galigtirmasi aniden
duruyor ve bir akis sesi
duyuluyor.

Sistem, dis Unite Gzerindeki donu temizliyordur.
Yaklasik 3 ila 8 dakika beklemeniz gerekir.

Dig tiniteden su veya buhar
geliyor.

ISITMA modunda

+ Dis Unite Gzerindeki don, klima defrost moduna gegtiginde
su veya buhar olarak atilir.

SOGUTMA veya NEM ALMA modunda

* Havadaki nem, dis unite borularinin soguk ylzeyinde su
olarak yogunlasir ve damlamaya basglar.

i¢ Giniteden bugu cikiyor.

Odadaki havanin, sogutma galistirmasi sirasinda soguk
hava akisi nedeniyle buguya dénismesi durumunda
karsilasilir.

i tiniteden koku geliyor.

Unitenin odadaki mobilyalarin veya sigara kokusunu
¢ekmesi ve Uflenen havayla birlikte odaya geri vermesi
durumunda kargilasilr.

(Boyle bir durumda, i¢ Unitenin yetkili bir teknisyen
tarafindan yikanmasini éneririz. Klimanizi satin aldiginiz
magdazanin yetkili servisine danigin.)

Klima caligmiyorken dis linite
fani donmeye baslyor.

Calistirma durduktan sonra:

» Dis Unite fani, sistemin korunmasi igin yaklasik 30 saniye
daha dénmeye devam eder.

Klima galigsmiyorken:

» Dis ortam sicaklidi ¢ok yiksekse, dis Unite fani, sistemin
korunmasi igin dénmeye baslar.

Calisma aniden duruyor.
(CALISMA lambasi yaniyor.)

Klima, sistemin korunmasi igin ani olarak blyuk bir degerde
gerceklesen gerilim dalgalanmalarinda galismayi durdurur.
Yaklasik 3 dakika igerisinde ¢calismayi otomatik olarak tekrar
baslatir.




Sorun Giderme

‘Tekrar kontrol edin. |

Bir servis personeli gagirmadan énce asagidaki hususlari tekrar kontrol edin.

Durum

Su hususlari kontrol edin

Klima ¢aligmiyor.
(CALISMA lambasi yanmiyor.)

Kesici KAPALI konuma mi getirildi veya sigorta patladi mi?
Bir gui¢ kesintisi mi var?

Piller uzaktan kumandaya dogru sekilde takildi mi?

Saat ayar1 dogru mu?

Sogutma (Isitma) etkisi zayif.

Hava filtreleri temiz mi?

ic ve dis lnitelerin hava giris veya gikisini engelleyen
bir sey var mi?

Sicaklik ayari dogru mu?

Pencereler ve kapilar kapali mi?

Hava Ufleme hizi ve hava ifleme y6ni dogru sekilde
ayarlandi mi?

Calisma aniden duruyor.
(CALISMA lambasi yanip
soniiyor.)

Hava filtreleri temiz mi?

ic ve dig Unitelerin hava giris veya cikisini engelleyen bir sey
var mi?

Hava filtrelerini temizleyin, tim engelleri kaldirin ve kesiciyi
KAPALI konuma getirin. Kesiciyi tekrar ACIK konuma getirin
ve klimay uzaktan kumandayla ¢aligtirmayi deneyin. Lamba
hala yanip soéniyorsa, klimanizi satin aldiginiz magazanin
yetkili servisine danigin.

Multi sistemde dis Unitelere bagli i¢ Unitelerin tamaminda
galistirma modlari ayni mi?

Ayni degilse, tim i¢ Uniteleri ayni galistirma moduna
ayarlayin ve lambalarin yanip sénduguni kontrol edin.
Ayrica, calistirma modu "OTOMATIK" konumundayken, tiim
i¢ tinite calistirma modlarini kisa bir siireligine "SOGUTMA"
veya "ISITMA" konumuna ayarlayin ve lambalarin normal
oldugunu tekrar kontrol edin.

Yukaridaki adimlardan sonra lambalarin yanip sénmesi
duruyorsa, hicbir sorun yoktur.

Calisma sirasinda anormal bir
durum meydana geliyor.

Klima yildirim dismesi veya radyo dalgalari nedeniyle
arizalanmis olabilir. Kesiciyi 6nce KAPALI ve ardindan ACIK
konuma getirin ve klimay uzaktan kumandadan calistirmayi
deneyin.

10



Sorun Giderme

‘ Derhal yetkili servisi arayin.

/\ UYARI

= Anormal bir durum (yanma, koku vb.) meydana geldiginde, galismayi durdurun ve kesiciyi KAPALI
konuma getirin.
Anormal durum dikkate alinmadan calismaya devam edilirse sorunlar meydana gelebilir, elektrik
garpabilir veya yangin ¢ikabilir.
Klimanizi satin aldiginiz magazanin yetkili servisine danisin.
m Klimay kendiniz onarmaya veya Uzerinde degisiklik yapmaya galismayin.
Yanlis bir islem elektrik garpmasina veya yangina neden olabilir.
Klimanizi satin aldiginiz magazanin yetkili servisine danisin.

Asagidaki belirtilerden biriyle karsilagirsaniz, derhal yetkili servisi arayin.

B Gii¢ kablosu anormal sekilde i1siniyorsa veya hasar goérmiisse.

B Calisma sirasinda normal olmayan bir ses duyuluyorsa.

B Giivenlik kesicisi, sigorta veya toprak kagagi kesicisi Kesiciyi KAPALI
tiniteyi sik sik devre digi birakiyorsa. >

B Bir diigme sik sik islevini yerine getiremiyorsa.

B Bir yanik kokusu varsa.

konuma getirin
ve yetkili servisi

E arayin.
B |¢ Uinitede su kagagi varsa.

m Bir gug kesintisi sonrasi m Yildirnm dismesi
Klima yaklasik 3 dakika icerisinde galismay!i Yakin bir alana yildinm digerse, sistemi
otomatik olarak tekrar baslatir. Bir stre korumak igin calismayi derhal durdurun ve
beklemeniz yeterli olacaktir. kesiciyi KAPALI konuma getirin.

Bertaraf gereksinimleri

Kumandasi ve pilleriyle birlikte Griininiiz bu simgeyle isaretlenmistir. Bu simge, elektrikli ve elektronik trlinlerin ve
pillerin ayriimamis evsel atiklarla karistirlmamasi gerektigini gosterir.

Piller icin, bu simgenin altinda ayrica bir kimyasal simge bulunabilir. Bu kimyasal simge, pilin belirli bir
konsantrasyonun lzerinde agir metal icerdigi anlamina gelir. Olasi kimyasal simgeler sunlardir:

m  Pb: kursun (>%0,004)

Sistemi kendi kendinize demonte etmeye ¢alismayin: riiniin demonte edilmesi ve sodutucu, yag ve diger parcalarla ilgili islemler
yerel ve ulusal mevzuata uygun olarak bir montor tarafindan gergeklestiriimelidir.

Uniteler ve atik piller yeniden kullanim, geri déniistiirme ve geri kazanim igin dzel bir isleme tesisinde iglenmelidir. Dogru sekilde
bertaraf edilmesini sadlayarak, gevre ve insan sagligi Uzerindeki olasi olumsuz sonuglarin dnlenmesine yardimci olursunuz.
Litfen daha fazla bilgi igin montdr veya yetkili servis ile irtibat kurun.

Unitenin demonte edilmesi ve sodutucu, yag ve diger pargalarla ilgili islemler yerel ve ulusal mevzuata uygun olarak
gerceklestiriimelidir.
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Sorun Giderme

‘ Diizenli bakim yaptirmanizi 6neririz. ‘

Belirli galistirma kosullarinda klima igerisindeki hava birkag sezon kullanildiktan sonra kirlenebilir ve bu

da performansin diismesine neden olur. Kullanici tarafindan yapilacak diizenli temizliklere ek olarak,
bir uzman tarafindan duzenli bakim yapilmasi 6nerilir. Uzman bakimi icin, klimanizi satin aldiginiz
magazanin yetkili servisine danisin.

Bakim maliyetinin kullanici tarafindan kargilanmasi gerekir.

Kullanilan sogutucu akigkanla ilgili 6nemli bilgiler.

Bu Urlin, Kyoto Protokolu kapsaminda bulunan florinli sera etkisi gazlari icermektedir.
Sogutucu akisgkan tipi: R410A

GWP") degeri: 1975

() GWP = kirresel 1sinma potansiyeli
Avrupa mevzuati ve ilgili ulusal mevzuat uyarinca dizenli araliklarla sogutucu kagaklarinin kontrol
edilmesi gerekebilir. Daha fazla bilgi igin Ittfen yetkili servise bagvurun.
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