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1 Tietoa tasta asiakirjasta

Haluamme Kkiittaa sinua ostettuasi tdman tuotteen. Huomaa:

= Lue asiakirjat huolellisesti ennen kayttoliittyman kayttoéa, jotta
voisit varmistaa parhaan mahdollisen kayton.

= Sailyta asiakirja myohempaa kayttoa varten.
Kohdeyleis6
Loppukayttajat

TIETOJA

Tama laite on tarkoitettu ammattilaisten ja koulutettujen
kayttajien kayttoon liikkeissad, kevyessa teollisuudessa ja
maatiloilla, sekd maallikoiden kayttoon kaupallisissa
toimissa ja kotitalouksissa.

Asiakirjasarja
Tama asiakirja on osa asiakirjasarjaa. Asiakirjasarjaan kuuluvat:
= Yleiset varotoimet:

= Turvallisuusohjeita, jotka on luettava ennen jarjestelman
kayttoa

= Muoto: Paperi (sisdyksikon pakkauksessa)
= Kayttoopas:
= Pikaopas peruskayttoon

= Muoto: Paperi (sisayksikon pakkauksessa)

= Kayttajan viiteopas:

= Tarkat vaihekohtaiset ohjeet ja taustatietoja peruskayttdoon ja
edistyneeseen kayttdon

= Muoto: Digitaaliset tiedostot osoitteessa http://
www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-
information/

Mukana toimitettujen asiakirjojen uusimmat versiot voivat olla
saatavilla alueesi Daikin-sivustolta tai asentajan kautta.

Alkuperainen asiakirja on laadittu englanniksi. Kaikki muut kielet ovat
kaannoksia.
2 Tietoja jarjestelmasta

TIETOJA

Aanenpainetaso on alle 70 dBA.

VAROITUS: TULENARKAA MATERIAALIA

Tassa yksikossa oleva R32-kylmaaine (jos kaytossa) on
lievasti tulenarkaa. Katso kaytettdva kylmaainetyyppi
ulkoyksikon teknisista tiedoista.

A VAROITUS

= Alda muuta, pura, irrota, asenna uudelleen tai korjaa
yksikkoa itse, silla virheellinen purkaminen tai asennus
voi aiheuttaa sahkoiskun tai tulipalon. Ota yhteytta
jalleenmyyjaan.

= Jos kylmaainetta vahingossa vuotaa, varmista, ettei
avotulta ole. Itse kylmaaine on taysin turvallista ja
myrkytonta. R410A on palamaton kylmaaine, ja R32 on
hieman tulenarkaa, mutta ne muodostavat myrkyllista
kaasua, jos niitd paasee vuotamaan huoneeseen,
jossa on tuuletinlammittimista, kaasuliesista tms.
tulevaa tulenarkaa ilmaa. Anna aina patevan asentajan
varmistaa ennen kayton jatkamista, ettd vuotokohta on
korjattu.

@ HUOMIOITAVAA

Laitteiden tai lisalaitteiden vaara asennus tai liittdminen
saattaa aiheuttaa sahkdiskun, oikosulun, vuotoja, tulipalon
tai muuta vahinkoa laitteille. Kayta vain lisdvarusteita,
oheislaitteita ja varaosia, jotka Daikin on tehnyt tai
hyvaksynyt.

21 Komponentit

TIETOJA

Seuraava kuva on esimerkki ja se El valttamatta vastaa
jarjestelmasi kaaviota.

Kayttdopas
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3 Kaytto

Sisayksikko

Ulkoyksikkd

Kayttoliittyma

Kylmaaineputkisto ja sahkdéliitanta

Tyhjennysputki

Ulkoyksikdn maakaapeli sahkdiskujen ehkaisemiseksi.

-~ Q0T o

A HUOMIO

ALA kaanna kytkinta pois paalta, paitsi jos tunnet palaneen
hajua tai yksikdn lyhytkestoisen korjauksen, tarkastuksen
tai puhdistuksen ajaksi. Muuten kylm&ainevuotoa ei voida
havaita.’

HUOMIO

ALA asenna tai kayté erittain ilmatiiviissé paikoissa, kuten
aanieristetyissa kammoissa tai huoneissa, joissa on
tiivistetyt ovet.”

HUOMIO

Yksikéssd on  sahkotoimisia  turvatoimia,  kuten
kylmaaineen vuotoilmaisin. Jotta yksikko olisi tehokas, sen
taytyy saada sahkdvirtaa koko ajan asennuksen jalkeen
lyhyita huoltokatkoja lukuun ottamatta.’

HUOMIO

ALA asenna tai kayté paikoissa, joissa on savua, kaasua,
kemikaaleja tms. Sisayksikon sisalla olevat anturit voivat

A

HUOMIO

ALA laita sormia, keppejé tai muita esineité ilman ulostulo-
tai sisddnmenoaukkoon. ALA irrota tuulettimen suojusta.
Koska tuuletin pydrii suurella nopeudella, se aiheuttaa
vammoja.

A

HUOMIO
= ALA koskaan kosketa saatimen sisdosia.

= ALA irrota etupaneelia. Erdiden sisélld olevien osien

havaita

tallaiset

aineet

kylmaainevuotopoikkeavuuden."

ja nayttaa

3 Kayttd

3.1 Toiminta-alue

Turvallisen ja tehokkaan toiminnan takaamiseksi kayta jarjestelmaa
vain seuraavien lampdtila- ja kosteusrajojen sisalla.

koskettaminen on vaarallista ja voi aiheuttaa R410A-kylmaainetta kéyttavat ulkoyksikot
toimintahairioita. Jos sisalla olevia osia taytyy tarkastaa Ulkoyksikkd Jaahdytys Lammitys
tai sa4taa, ota yhteys jalleenmyyjaan. RR71~125 Qg —15~46°C DB -
[ ]
HUOMIOITAVAA 18-37°C DB
Ala pyyhi saatimen kayttdpaneelia bentseenilld, tinnerilla, ﬁﬂ 12~28°C WB
kemiallisella pdlyliinalla tms. Paneeli voi saada varivirheita,
tai pinnoitus voi kuoriutua pois. Jos se on hyvin likainen, RQ71~125 .Dil -5~46°C DB -9~21°C DB
kastele pyyhe vedella laimennetulla neutraalilla —10~15°C WB
pesuaineella, purista se kuivaksi ja pyyhi paneeli 18~37°C DB 10~27°C DB
puhtaaksi. Pyyhi toisella kuivalla pyyhkeelld. Qg - -
12~28°C WB
HUOMIOITAVAA RXS25~60 ﬁ[ﬂ ~10~46°CDB | -15-24°C DB
Ald milloinkaan paina kéayttélittymén painiketta kovalla, ° _16~18°C WB
suipolla esineelld. Kayttoliittyma saattaa vaurioitua.
@g 18~32°C DB 10~30°C DB
HUOMIOITAVAA
Ala milloinkaan veda tai kierra kayttdliittyman sahksjohtoa. 3MXS40~68 .ﬁg -10~46°C DB -15~24°C DB
Yksikkod saattaa menna epakuntoon. 4MXS68~80 -16~18°C WB
5MXS90 @g 18~32°C DB 10~30°C DB
2.2 R32-kylmaainetta kayttaviin
yksikaihin liittyvia tietoa RZQG71-140 | Nl ~A5-50°CDB | te-21°C DB
-20~15,5°C WB
A VAROITUS @ﬂ 18~37°C DB 10~27°C DB
Ala milloinkaan kayta herkésti syttyvaa kaasua siséltavaa 12~28°C WB
aerosolipulloa, kuten hiuskiinnetta, lakkaa tai maalia, S S
yksikén laheisyydessd. Se voi aiheuttaa tulipalon tai — RZQSG71~140 .ﬁg ~15-46°C DB —14-21°C DB
R32-kylmaainetta kaytettaessa — kylmaaineen vuotoanturin -15~15,5°C WB
virheellisen havainnon.' Qﬂ 20~37°C DB 10~27°C DB
14~28°C WB
M Vain R32-kylmaainetta kéyttavat yksikot. Katso kaytettava kylmaainetyyppi ulkoyksikdn teknisista tiedoista.
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4 Energiansaasto ja toiminnan optimointi

R410A-kylmaainetta kayttavat ulkoyksikot

Ulkoyksikkd Jadhdytys Lammitys
RZQ200~250 Qﬂ -5~46°C DB —-14~21°C DB
¢ —-15~15°C WB
@g 20~37°C DB 10~27°C DB
14~28°C WB
Sisailman kosteus <80%@
R32-kylmaainetta kayttavat ulkoyksikot
Ulkoyksikko Jadhdytys Lammitys
RXM25~60 ﬁ[ﬂ -10~46°C DB —-15~24°C DB
° —-16~18°C WB
@g 18~32°C DB 10~30°C DB
3MXM40~68 Dg -10~46°C DB —15~24°C DB
AMXM68~80 | —-16~18°C WB
5MXM90 Qg 18~32°C DB 10~30°C DB
RZAG35~60 Qﬂ —20~52°C DB —20~24°C DB
° —21~18°C WB
@{L 18~32°C DB 10~30°C DB
RZAG71~140 Dg —20~52°C DB -19,5~21°C DB
) —-20~15,5°C WB
Qg 18~37°C DB 10~27°C DB
12~28°C WB
RZASG71~140 ﬁﬂ -15~46°C DB —14~21°C DB
° -15~15,5°C WB
@g 20~37°C DB 10~27°C DB
14~28°C WB
Sisailman kosteus <80%@

Symboli |Selitys

S

Ulkolampdtila

Sisalampatila

o

(a) Veden tiivistymisen ja sen tippumisen estamiseksi
yksikosta. Jos ilman lampétila tai kosteus on mainittujen
rajojen ulkopuolella, turvalaitteet saattavat aktivoitua eika
iimastointilaite valttamatta toimi.

4 Energiansaasto ja toiminnan
optimointi

A HUOMIO

Yksikéssd on  sdhkotoimisia  turvatoimia, kuten
kylmaaineen vuotoilmaisin. Jotta yksikko olisi tehokas, sen
taytyy saada sahkdvirtaa koko ajan asennuksen jalkeen
lyhyitad huoltokatkoja lukuun ottamatta.’

Huomioi seuraavat varotoimenpiteet, jotta jarjestelmad varmasti

toimisi oikein.

= Sdada huonelampdtila oikein parasta oleskelumukavuutta
silmallapitaen. Valta liiallista lammitysta tai jaahdytysta.

= Esta suoran auringonvalon paasy huoneeseen
jaaéhdytystoiminnan aikana kayttamalla verhoja tai kaihtimia.

= Tuuleta usein. Pitkddn kestava kayttd vaatii erityisen huomion
kiinnittamista tuuletukseen.

= Pida ovet ja ikkunat suljettuina. Jos ovet ja ikkunat ovat auki,
huoneesta virtaa pois ilmaa, mikd heikentda jaahdytyksen tai
lammityksen tehoa.

« Al4 jaahdyta tai lammité likaa. Lampdtila-asetuksen pitaminen
kohtuullisella tasolla auttaa saastdmaan energiaa.

= Ala koskaan aseta mitdan esinetta yksikdn ilman sisddnmeno- tai
ulostuloaukkojen eteen. Tama& voi heikentda [ammitys/
jaahdytystehoa tai pysayttaa toiminnan.

= Kun naytdssa nakyy ;@: (aika puhdistaa ilmansuodatin), puhdista
suodattimet (katso "5.3.2 limansuodattimen
puhdistaminen” sivulla 5).

= Pida sisayksikkd ja kaukosdadin vahintddn 1 m:n paassa
televisioista, radioista, stereoista ja muista vastaavista laitteista.
Muuten seurauksena voi olla hairi6itd danessa tai kuvassa.

= ALA aseta sisdyksikén alle esineité, sillé vesi voi vaurioittaa niita.

= Kondensaatiota voi muodostua, jos kosteus on yli 80% tai
tyhjennysputki on tukossa.

5 Kunnossapito ja huolto

5.1 Yleiskuvaus: Kunnossapito ja
huolto

Asentajan on suoritettava vuosittainen kunnossapito.

Tietoja kylmaaineesta

Tama tuote sisdltdd fluorinoituja kasvihuonekaasuja. ALA paasta
kaasuja ilmakehaan.

Kylmaainetyyppi: R32

limaston lampenemispotentiaali (GWP): 675
Kylmaainetyyppi: R410A

limaston lampenemispotentiaali (GWP): 2087,5

@ HUOMIOITAVAA

Euroopassa kaytetaan jarjestelman kylmaaineen
kokonaismaaran kasvihuonekaasuja (ilmoitetaan CO,-
ekvivalenttitonneina) huoltovalien maarittdmiseen. Noudata
soveltuvaa lainséadantoa.

Kasvihuonekaasupaéastojen laskentakaava:
Kylmaaineen GWP-arvo x kylmaaineen kokonaismaara
[kg] / 1000

Kysy lisatietoja asentajalta.

A VAROITUS

R410A on palamaton kylmaaine, ja R32 on hieman
tulenarka kylmaaine. Ne eivat yleensa vuoda. Jos
kylmaainetta vuotaa huoneeseen ja joutuu kontaktiin
polttimen, lammittimen tai keittotason liekin kanssa,
seurauksena voi olla tulipalo (R32:n tapauksessa) tai
vahingollisen kaasun muodostumista.

Sammuta kaikki polttoainelammittimet, tuuleta huone, ja
ota yhteytta laitteen myyjaan.

Ala  kéytd yksikkdd ennen kuin huoltohenkild on
vahvistanut, etta osa, josta kylmaainetta vuosi, on korjattu.

M Vain R32-kylmaainetta kéyttavat yksikot. Katso kaytettava kylmaainetyyppi ulkoyksikdn teknisisté tiedoista.

Kayttdopas
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5 Kunnossapito ja huolto

VAROITUS
= ALA puhkaise tai polta kylmaainekierron osia.

= ALA kéytd muita kuin valmistajan suosittelemia
puhdistusaineita tai yritd nopeuttaa sulatusprosessia
muilla kuin valmistajan suosittelemilla toimenpiteilla.

* Huomaa, ettéd jarjestelmassa oleva kylmaaine on
hajutonta.

5.3 limansuodattimen, imusaleikon,
ilman ulostulon ja ulkoisten
paneelien puhdistaminen

5.31 liman ulostulon ja ulkoisten paneelien
puhdistaminen

@ HUOMIOITAVAA

Kunnossapito TAYTYY tehdd valtuutetun asentajan tai
huoltoedustajan toimesta.

Huolto kannattaa tehda vahintddn kerran vuodessa.
Sovellettava lainsdddantd saattaa kuitenkin  vaatia
lyhyempia huoltovaleja.

VAARA: SAHKOISKUN VAARA

Pysayta toiminta ja katkaise kaikki virransy6tét ennen
iimastointilaitteen tai ilmansuodattimen puhdistamista.
Muuten  seurauksena  voi olla  sdhkoisku ja
loukkaantuminen. Jos  yksikdssa on kylmaaineen
vuotoanturi, kytke virransyo6ttokatkaisin takaisin paalle heti
puhdistuksen jalkeen, jotta tunnistus jatkuisi.

VAROITUS

Sahkaiskujen ja tulipalojen estamiseksi:
= ALA huuhtele yksikkoa.
= ALA kayta yksikkéa marilla kasilla.

= ALA aseta mitdan nesteitd siséltivia esineitd yksikén
paalle.

HUOMIO

Tarkista laitteen pitkdan kestdneen kayton jalkeen, etta
sen teline ja varusteet eivat ole vaurioituneet. Muuten
yksikk® voi pudota ja aiheuttaa vammoja.

HUOMIO

Ala kosketa lamménvaihtimen jaahdytysripoja. Ne ovat
teravia ja voivat aiheuttaa haavoja.

@ HUOMIOITAVAA

Kun puhdistat lamménvaihdinta, muista irrottaa kytkinrasia
ja tuuletinmoottori. Vesi tai pesuaine saattaa heikentaa
elektronisten komponenttien eristystd ja aiheuttaa niiden
palamisen.

VAROITUS

Ole varovainen tikkaiden kanssa korkeissa paikoissa
tyoskenneltaessa.

5.2 Tippavesialtaan puhdistaminen

Puhdista tippavesiallas, jotta se El tukkeudu tai tule pdlyiseksi.

Peita tippavesiallas, jottei siihen paase pdlya.

VAROITUS

ALA anna sisdyksikon kastua. Mahdollinen seuraus:
sahkaisku tai tulipalo.

@ HUOMIOITAVAA
4

= ALA  kéytd bensiinid, bentseenid, tinneria,

kiillotusjauhetta tai nestemaisia hyonteismyrkkyja.
Mahdollinen seuraus: haalistuminen ja
muodonmuutokset.

= ALA kéyta vettd tai ilmaa, jonka lampétila on 50°C tai
korkeampi. Mahdollinen seuraus: haalistuminen ja
muodonmuutokset.

= ALA hankaa voimakkaasti, kun peset siipeéd vedella.
Mahdollinen seuraus: Pinnan tiiviste saattaa
kuoriutua pois.

Puhdista pehmealld liinalla. Jos tahrojen poistaminen on vaikeaa,
kayta vetta tai neutraalia puhdistusainetta.

5.3.2 limansuodattimen puhdistaminen

Milloin ilmansuodatin taytyy puhdistaa:

= Nyrkkisdanto: Puhdista 6 kuukauden valein. Jos huoneen ilma on
hyvin likaista, puhdista useammin.

= Asetusten mukaan kayttolittymassa voi nakya TIME TO CLEAN
AIR FILTER -ilmoitus. Puhdista ilmansuodatin, kun ilmoitus tulee
nakyviin.
= Jos lika ei Iahde pois, vaihda ilmansuodatin (= lisdvaruste).
limansuodattimen puhdistaminen:
1 Kytke virta pois paalta.

2 Irrota ilmansuodatin. Paina koukkuja ja veda suodatin ulos
alla olevan kuvan mukaisesti. (2 koukkua tyypeissa 25 ja 35 tai
3 koukkua tyypeissa 50 ja 60)

imu edesta

imu pohjasta

3 Puhdista ilmansuodatin. Kayta polynimuria tai pese vedella.
Jos ilmansuodatin on erittain likainen, kaytd pehmeaa harjaa ja
neutraalia puhdistusainetta.

FNA25~60A2VEB(9)
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6 Vianetsinta

Kuivaa ilmansuodatin varjossa.

Kiinnitd ilmansuodatin uudelleen. Ripusta suodatin lapan
taakse ja kiinnita suodatin paayksikkoén samalla, kun painat
koukkuja alas.

imu edesta imu pohjasta

6 Kytke virta paalle.
7 Paina FILTER SIGN RESET -painiketta.

Tulos: TIME TO CLEAN AIR FILTER -imoitus katoaa
kayttoliittymasta.

6 Vianetsinta

Jos jokin seuraavassa mainituista vikatilanteista ilmenee, suorita alla
mainitut toimenpiteet ja ota yhteys jalleenmyyjaan.

A VAROITUS

Jos jotakin epatavallista tapahtuu (palaneen karya
tms.), lopeta kaytto ja katkaise virta.

Yksikon kayton jatkaminen tallaisissa olosuhteissa voi
aiheuttaa rikkoutumisen, sahkoiskun tai tulipalon. Ota
yhteys jalleenmyyjaan.

A VAROITUS

Jos yksikossd on kylmaaineen vuotoanturi', sammuta
yksikkd  kayttamalla vain  kayttolittyman ON/OFF-
painiketta.

Jarjestelman korjaus taytyy teettaa ammattitaitoisella
huoltohenkildlla.

Jos jarjestelma El toimi kunnolla (ei kuitenkaan em. syista johtuen
eikd mikaan em. vioista ei ole ilmennyt), tutki jarjestelma seuraavan

ohjeen mukaisesti.

Toimintahairio

Toimenpide

Jos jarjestelma ei toimi
ollenkaan.

Tarkista, onko kyseessa virtakatkos.
Odota, ettd sahkd palautuu paalle. Jos
kayton aikana esiintyy sahkokatkos,
jarjestelma kaynnistyy automaattisesti
uudelleen, kun virta palaa.

Tarkista, onko sulake palanut tai
katkaisin aktivoitunut. Vaihda sulake tai
nollaa katkaisin tarvittaessa.

Onko kaukosaatimeen laitettu paristot?

Onko ajastinasetus oikea?

Jarjestelma toimii,
mutta jadhdytys- tai
lammitysteho on
riittdmaton.

Tarkista, onko sisa- tai ulkoyksikén ilman
tulo- tai poistoaukon edessa jokin este.
Poista mahdolliset esteet ja varmista,
ettd ilma paasee virtaamaan vapaasti.

Tarkista, onko ilmansuodatin
tukkeutunut. Pyyda jalleenmyyjaa
puhdistamaan ilmansuodatin.

Tarkista lampdtila-asetus. Katso
kayttoliittyman opas.

Tarkista, onko ilmavirtauksen kulma
oikea. Katso kayttoliittyman opas.

Tarkista, onko tuulettimen nopeus
asetettu alhaiselle nopeudelle. Katso
kayttoliittyman opas.

Tarkista, onko ovia tai ikkunoita jaanyt
auki. Sulje ovet ja ikkunat, jotta tuuli ei
paase puhaltamaan sisaan.

Tarkista, padseekd aurinko paistamaan
suoraan huoneeseen. Kayta verhoja tai
salekaihtimia.

Tarkista, onko huoneen lampdlahde liian
korkea (jaahdytettédessa). Jaahdytysteho
laskee, mikali huoneeseen syntyy liikaa
lampda.

Tarkista, onko huoneessa
jadhdytystoiminnan aikana liilan suuri
maara oleskelijoita. Tarkista, onko

Toimintahairio Toimenpide huoneessa lilan voimakas lammonlahde.
Jos jokin turvalaite kuten sulake, Kaanna paavirtakytkin Toiminta loppuu = Tarkista, onko ilmansuodatin
katkaisija tai maavuotokatkaisin laukeaa |pois paalta. Jos kyseessa akillisesti. (Toiminnan tukkeutunut. Pyyda jalleenmyyjaa
usein tai jos ON/OFF-kytkin ei toimi on R32-kylmaaine, merkkivalo vilkkuu.) puhdistamaan ilmansuodatin  (katso
kunnolla. katkaise virta kayttamalla sisdyksikon oppaan kohta Huolto).

vain kayttoliittyman ON/
OFF-painiketta ja ota
yhteytta jalleenmyyjaan.

Jos laitteesta virtaa ulos vetta. Pysayta kaytto.

Kayttokytkin ei toimi kunnolla. Kaanna paavirtakytkin
pois paalta. Jos kyseessa
on R32-kylmaaine,
katkaise virta kayttamalla
vain kayttoliittyman ON/
OFF-painiketta ja ota
yhteytta jalleenmyyjaan.

Jos kayttolittyman naytdssa nakyy limoita asiasta asentajalle
yksikdn numero, kaytén merkkivalo ja mainitse virhekoodi.
vilkkuu ja virhekoodi nakyy.

Tarkista, onko sisa- tai ulkoyksikon ilman
tulo- tai poistoaukon edessa jokin este.
Poista mahdolliset esteet ja kytke
katkaisin OFF-asentoon ja uudelleen
ON-asentoon. Jos valo vilkkuu edelleen,
ota yhteytta jalleenmyyjaan.

Tarkista, toimivatko kaikki usean laitteen
jarjestelmassa  ulkoyksikkéon  liitetyt
sisayksikot samassa tilassa.

Epanormaali toiminto
tapahtuu kayton
aikana.

Salamat tai radioaallot voivat aiheuttaa
toimintahairiéita ilmastointilaitteessa.
Kytke  katkaisin ~ OFF-asentoon ja
uudelleen ON-asentoon.

= Kylmaaineen vuotoanturi:’

M Vain R32-kylmaainetta kéyttavat yksikot. Katso kaytettava kylmaainetyyppi ulkoyksikdn teknisisté tiedoista.
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6 Vianetsinta

Toimintahairio Toimenpide

Puhallin py6rii, vaikka |Kylm&aineen vuotoanturi alkoi toimia:
yksikkd on
sammutettu. (Kayton
merkkivalo vilkkuu)

= Jos kayttolittyman naytdéssd nakyy
virhekoodi "AL", kylmaainetta saattaa
vuotaa. Tuuleta huone ja ota yhteyttd
jalleenmyyjaan.

Yksikko ei lammita tai
jadhdyta, ja
ilmanvaihtoasetukseksi
on vaihtunut
"Voimakas ilmavirta".
(Kaytdén merkkivalo
vilkkuu)

Ulko- tai sisayksikon
puhallin pydrii, vaikka
yksikkd on
sammutettu.

= Jos kayttolittyman naytéssa EI nay
virhekoodia "AL", kylmaainevuotoa ei ole
tai havaitseminen on edelleen kaynnissa.
Jos vuotoja ei havaita, puhallin sammuu
automaattisesti  muutaman  minuutin
kuluttua.

Toisinaan kylmaaineen vuotoanturi
havaitsee virheellisesti muita aineita kuin
kylmaainetta, esim. hydnteismyrkkyja tai
hiussuihketta.

Kayttoliittyman

naytéssa nakyy
virhekoodi "H".
Kayttoliittyman = Kylmaaineen vuotoanturin toimintahairio.
naytossa nakyy
virhekoodi "C H".

= Kylméaaineen vuotoanturin kaapeli on
rikki.

= Kylmaaineen  vuotoanturin
liitdnta on puutteellinen.

kaapelin

= Paapiirilevyn toimintahairio.

Ota yhteytta jalleenmyyjaan.

= Kylmaaineen vuotoanturin virhekoodit." Koodin osoitus muuttuu
kuten alla, ja pitkd aanimerkki kuuluu.

Paakoodi Sisallys

A Kylma&ainevuoto havaittu.

CH Kylm&aineen vuotoanturin
poikkeavuus.

Jos kaikkien ylla olevien tarkastuksien jalkeen ongelman
korjaaminen ei onnistu, ota yhteys asentajaan ja ilmoita oireet,
yksikon taydellinen mallinimi (ja valmistusnumero, jos mahdollista) ja
asennuspaiva (mainittu mahdollisesti takuukortissa).

6.1 Oireet, jotka EIVAT ole
jarjestelman toimintahairioita
Seuraavat oireet EIVAT ole jarjestelman toimintahairisita:

6.1.1 Oire: Jarjestelma ei toimi

= limastointilaite ei kaynnisty heti, kun kayttdliittymassa painetaan
kaynnistys/pysaytyspainiketta. Jos toimintavalo syttyy,
iimastointilaitteen kunto on normaali. Se ei kaynnisty heti
uudelleen, koska sen turvalaitteet reagoivat estadkseen
jarjestelman ylikuormituksen. limastointilaite kaynnistyy
automaattisesti uudelleen 3 minuutin kuluttua.

limastointilaite ei kaynnisty heti, kun virtalahde kytketaan paalle.
Odota 1 minuutti, kunnes mikrotietokone on valmiina toimintaan.

limastointilaite ei kaynnisty uudelleen heti, kun lampétilan
asetuspainike palautetaan alkuperdiseen asentoonsa painamisen
jalkeen. Se ei kaynnisty heti uudelleen, koska sen turvalaitteet
reagoivat estadkseen jarjestelman ylikuormituksen. limastointilaite
kaynnistyy automaattisesti uudelleen 3 minuutin kuluttua.

Ulkoyksikkd on pysahtynyt. Tama johtuu siita, ettd huoneen
lampdtila on saavuttanut valitun lampétilan. Yksikkd —siirtyy
tuuletintoimintoon. (ulkoinen ohjaus -kuvake) nakyy
kayttolittymassa, ja todellinen toiminta poikkeaa kayttdliittyman

asetuksesta. Monijakomalleissa mikrotietokone  suorittaa
seuraavan ohjauksen muiden sisayksikdiden toimintotilan
mukaan.

= Tuulettimen nopeus on eri kuin asetettu. Tuulettimen

nopeudensaatopainikkeen painaminen ei muuta tuulettimen
nopeutta. Kun huoneen lampdétila saavuttaa asetetun lampétilan
lammitystilassa tai yksikdn maksimikapasiteetti saavutetaan,
ulkoyksikkd lopettaa toiminnan ja sisayksikkd toimii vain
tuuletintilassa (tuulettimen hidas nopeus). Monijakotapauksessa
sisayksikon tuuletin toimii vuorotellen tuulettimen pysaytystilassa
ja vain tuuletintilassa (LL = tuulettimen hidas nopeus). Tama estaa
vilean ilman puhaltamisen suoraan huoneessa olevien
henkildiden paalle.

6.1.2 Oire: Yksikosta virtaa ulos valkoista
sumua (sisayksikko)

= Kosteus on suuri jadhdytyksen aikana (rasvaisissa ja polyisissa
paikoissa). Jos sisayksikdn sisapuoli on erittain likainen, huoneen
lammonjakauma muuttuu epatasaiseksi. Sisayksikon sisdosat
pitéd puhdistaa. Kysy jalleenmyyjaltd tietoja laitteen
puhdistamisesta. Tyon suorittamiseen tarvitaan ammattitaitoista
huoltohenkil6a.

= Kun ilmastointilaite on vaihdettu lammitystoimintaan
sulatustoiminnon jalkeen. Jaanpoistosta syntyva kosteus muuttuu
héyryksi ja poistuu laitteesta.

6.1.3 Oire: Yksikosta tulee polya

Yksikkoa kaytetddn ensimmaisen kerran pitkdan aikaan. Tama
johtuu siita, etta yksikkdon on paassyt polya.

6.1.4 Oire: Yksikot voivat paastaa hajuja

Yksikoét voivat absorboida hajuja huoneista, huonekaluista,
tupakansavusta jne. ja paastaa hajuja edelleen ilmaan.

6.1.5 Oire: Toiminta loppuu dkillisesti
(toimintavalo palaa)

limastointilaite saattaa pysahtya jarjestelman suojelemiseksi suuren
jannitevaihtelun takia. Se jatkaa automaattisesti toimintaa noin
3 minuutin kuluttua.

6.1.6 Oire: Ulkotuuletin pyorii, kun
ilmastointilaite ei ole toiminnassa

= Kun toiminta on pysaytetty. Ulkotuuletin jatkaa pyOrimista noin
30 sekuntia jarjestelman suojelemiseksi.

= Kun ilmastointilaite ei ole toiminnassa. Kun ulkolampdtila on
erittdin  korkea, ulkotuuletin alkaa py6ria jarjestelman
suojelemiseksi.

6.1.7 Oire: Lammitystoiminta loppuu yhtéakkia,
ja kuuluu virtaava aani

Jarjestelma poistaa huurretta ulkoyksikostd. Odota noin 3-
8 minuuttia.

M Vain R32-kylmaainetta kéyttavat yksikot. Katso kaytettava kylmaainetyyppi ulkoyksikdn teknisista tiedoista.
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7 Havittaminen

7 Havittaminen

@ HUOMIOITAVAA

ALA yritd purkaa jarjestelmaa itse: jarjestelmén purku seka
kylmaaineen, Oljyn ja muiden osien kasittelyssa ON
noudatettava soveltuvaa lainsédadantda. Yksikét TAYTYY
kasitella erikoistuneessa kasittelylaitoksessa
uudelleenkayttoa, kierratysta ja talteenottoa varten.

Kayttbopas DAIKIN FNA25~60A2VEB(9)
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