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1 O tem dokumentu

Hvala, ker ste kupili ta izdelek. Prosimo:

= Pred wuporabo daljinskega upravljalnika skrbno preberite
dokumentacijo, da bi zagotovili najboljSo mozno ucinkovitost.

= Dokumentacijo shranite za uporabo v prihodnje.
Ciljni prejemniki

Kon¢ni uporabniki

INFORMACIJE

Uporaba naprave je predvidena za strokovnjake oziroma
usposobljene uporabnike v delavnicah, v manj zahtevnem
industrijskem okolju ter na kmetijah oziroma za
nestrokovnjake v poslovnem okolju in gospodinjstvih.

Komplet dokumentacije

Ta dokument je del kompleta dokumentacije. Celotno dokumentacijo
sestavljajo:

= Splosni napotki za varnost:
= Varnostna navodila, ki jih morate prebrati pred uporabo sistema
= Format: Papirni izvod (v Skatli notranje enote)

= Priroénik za uporabo:
= Kratka navodila za osnovno uporabo

= Format: Papirni izvod (v Skatli notranje enote)

* Vodnik za uporabnika:

= Podrobna navodila po korakih in dopolnilne informacije za
oshovno in napredno uporabo

= Format: Digitalne datoteke so na voljo na naslovu http:/
www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-
information/

Zadnji popravki prilozene dokumentacije so morda na voljo na
regionalni spletni strani Daikin ali pri vasem lokalnem monterju.

lzvorna dokumentacija je pisana v angles€ini. Dokumentacija v
drugih jezikih je prevod.

2 O sistemu

INFORMACIJE

Raven zvo¢nega tlaka je manj kot 70 dBA.

OPOZORILO: VNETLJIV MATERIAL

Hladivo R32 (Ce je uporablieno) v tej enoti je blago
vnetljivo. Glejte specifikacijo zunanje enote za tip hladiva,
ki ga je treba uporabiti.

A OPOZORILO

= Enote ne spreminjajte, razstavljajte, odstranjujte, na
novo namescajte ali popravljajte sami, saj lahko
nepravilno razstavljanje ali montaza povzrocita
elektri¢ni udar ali pozar. Stopite v stik s prodajalcem.

= Ce pride do pusganja hladiva, preverite, da ni nikjer v
blizini odprt ogenj. Hladivo samo po sebi je popolnoma
varno in nestrupeno. R410A je neeksplozivno hladivo,
R32 pa je blago vnetljivo hladivo, vendar bosta oba
ustvarila strupen plin, ¢e ponesreci puscata v prostor, v
katerem je prisoten vnetljiv zrak zaradi ventilator
grelnikov,  plinskih  gorilnikov  itd.  Strokovno
usposobljeno servisno osebje naj vam vedno potrdi, da
je bila tocka pus$canja hladiva popravljena, preden
enoto spet zazenete.

@ OPOMBA

Nestrokovna montaza ali priklop naprave in opreme lahko
povzro€i elektriéni udar, kratek stik, uhajanje tekocin ali
pozar ali drugaCe poskoduje napravo ali opremo.
Uporabljajte  samo dodatke, opcijsko opremo in
nadomestne dele, ki jih izdela ali odobri Daikin.

21 Sestavni deli

INFORMACIJE

Naslednja risba predstavlja primer in morda NE ustreza
vasi postavitvi sistema.

Priro€nik za uporabo
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3 Upravljanje

/ A POZOR

NE izklapljajte glavnega stikala, razen ¢e zavonjate, da se
nekaj zge, ali pa za kratek ¢as med popravljanjem,
pregledovanjem in ¢i$€enjem enote. Sicer uhajanja hladiva
ni mogoce zaznati.!

A POZOR

NE namescCajte ali uporabljajte v neprodusnih prostorih,
npr. v zvocno izoliranih sobah ali sobah z zatesnjenimi
vrati.!

A POZOR

Ta enota opremljena z elektricno napajanimi varnostnimi
napravami, na primer z detektorjem za uhajanje hladiva.
Da bi bile u€inkovite, mora biti enota po namestitvi ves Cas
pod elektricnim napajanjem, razen v kratkih ¢asovnih
obdobjih servisiranja.’

A POZOR

NE namescajte ali uporabljajte na mestih, polnih dima,
plinov, kemikalij itd. Senzorji v notranji enoti lahko zaznajo
te snovi in na zaslonu prikazejo sporoCilo o puscanju

Notranja enota

Zunanja enota

Uporabniski vmesnik

Cevi za hladivo in elektri¢ni kabli

Odvodna cev

Zunanjo enoto povezite z zunanjo ozemljitvijo, da bi

-~ Q0T o

preprecili elektri¢ni udar. hladiva.’
A POZOR
Ne vtikajte prstov, pali€ic ali drugih predmetov v vstopno ali . .
izstopno zradno odprtino. NE odstranjujte varovalne 3 UpraVIJanje
reSetke ventilatorja. Ker se ventilator vrti zelo hitro, lahko
povzroci posSkodbe. .
3.1 Razpon delovanja

A POZOR

Sistem uporabljajte v naslednjih temperaturnih in vlaznostnih
- NIKOLI se ne dotikajte notranjih delov krmilnika. porablial ) P

razponih, tako da bo njegovo delovanje varno in ucinkovito.

= NE odstranjujte ¢elne ploS¢e. Dotikati se nekaterih

delov v notranjosti je nevarno in lahko privede do tezav Zunanje enote, ki uporabljajo hladivo R410A
z napravo. Za preverjanje in prilagajanje notranjih delov Zunanja enota Hlajenje Ogrevanje
stopite v stik s prodajalcem. RR71~125 ﬁg _15~46°C DB _
°
OPOMBA
@ﬂ 18~37°C DB —
Ne briSite delovne plos€e krmilnika z bencinom, .
razredCilom, s krpicami, prepojenimi s kemiénimi snovmi 12~28°C WB
itd. Krmilna ploS¢a se lahko razbarva ali pa se lahko z nje RQ71~125 Qg -5~46°C DB -9~21°C DB
[ [ > . . .y Y
odlusci  zasgitni premaj.z. Ce je krmilna plos¢a zelo _10~15°C WB
umazana, krpo zmocite v nevtralnem detergentu, " "
razredéenem z vodo, in ocistite plod&o. ObriSite jo s suho @g 18~37°C DB 10~27°C DB
krpo. 12~28°C WB
OPOMEBA RXS25~60 .ﬁg -10~46°C DB -15~24°C DB
Tipke na uporabniSkem vmesniku nikoli ne pritiskajte s —16~18°C WB
trdim in ostrim predmetom. Uporabniski vmesnik se lahko @g 18~32°C DB 10~30°C DB
poskoduje.
3MXS40~68 Dﬂ —10~46°C DB —15~24°C DB
OPOMBA °
4MXS68~80 -16~18°C WB
Nikoli ne vlecite ali zvijajte elektricnih vodnikov oo ane
uporabniskega vmesnika. Tako lahko povzro€ite okvaro na SMXS90 Qﬂ 18~32°C DB 10~30°C DB
enoti.
RZQG71~140 Dg -15~50°C DB —-19~21°C DB
[ ]
. . v . -20~15,5°C WB
2.2 Informacije, ki se nanasajo na
. . . 18~37°C DB 10~27°C DB
enote, ki uporabljajo hladivo R32
12~28°C WB
Q OPOZORILO RZQSG71~140 ﬁﬂ ~15~46°C DB -14~21°C DB
°
Ne uporabljajte vnetljivih razprsil, na primer laka za lase, -15~15,5°C WB
Iaka.ali barve ob engti. Lahk9 povzrocijo pt?iar, Y pri.meru 20~37°C DB 10~27°C DB
hladiva R32 pa tudi nepravilno zaznavanje senzorja za
uhajanje hladiva.’ 14~28°C WB

" Samo za enote, ki uporabljajo hladivo R32. Glejte specifikacijo zunanje enote za tip hladiva, ki ga je treba uporabiti.

FNA25~60A2VEB(9)

Klimatska naprava s sistemom split
4P456953-1B — 2018.08

DAIKIN

Priro¢nik za uporabo

3



4 Varcevanje z energijo in optimalno delovanje

Zunanje enote, ki uporabljajo hladivo R410A

Zunanja enota Hlajenje Ogrevanje
RZQ200~250 Qﬂ -5~46°C DB —-14~21°C DB
¢ —-15~15°C WB
@g 20~37°C DB 10~27°C DB
14~28°C WB
VlaZnost v prostoru <80%®
Zunanje enote, ki uporabljajo hladivo R32
Zunanja enota Hlajenje Ogrevanje
RXM25~60 ﬁ[ﬂ -10~46°C DB —-15~24°C DB
° —-16~18°C WB
@g 18~32°C DB 10~30°C DB
3MXM40~68 Dg -10~46°C DB —15~24°C DB
AMXM68~80 | -16~18°C WB
5MXM90 Qg 18~32°C DB 10~30°C DB
RZAG35~60 Qﬂ —20~52°C DB —20~24°C DB
° —21~18°C WB
@{L 18~32°C DB 10~30°C DB
RZAG71~140 Dg —20~52°C DB -19,5~21°C DB
) —-20~15,5°C WB
Qg 18~37°C DB 10~27°C DB
12~28°C WB
RZASG71~140 ﬁﬂ -15~46°C DB —14~21°C DB
° -15~15,5°C WB
@g 20~37°C DB 10~27°C DB
14~28°C WB
Vlaznost v prostoru <80%®

Simbol Razlaga

Zunanja temperatura

S

Notranja temperatura

o

(a) Da bi se izognili nastanku kondenzata in kapljanju vode iz
enote. Ce sta temperatura ali vlaZnost zunaj teh pogojev,
se lahko vkljugijo varnostne naprave in klimatska naprava
morda ne bo delovala.

4 Varéevanje z energijo in
optimalno delovanje

A POZOR

Ta enota opremljena z elektricno napajanimi varnostnimi
napravami, na primer z detektorjem za uhajanje hladiva.
Da bi bile u€inkovite, mora biti enota po namestitvi ves ¢as
pod elektricnim napajanjem, razen v kratkih €asovnih
obdobjih servisiranja.’

Upostevajte naslednje varnostne ukrepe, da bi zagotovili, da sistem
pravilno deluje.

= Ustrezno naravnajte temperaturo prostora, da vam bo udobno.
Izogibajte se prekomernemu hlajenju ali segrevanju prostora.

= Preprecite neposreden vdor soncne svetlobe v prostor med
hlajenjem, tako da uporabljate zavese ali zaluzije.

= Redno zracite. RazS8irjena uporaba zahteva posebej pozorno
zracenje.

= Vrata in okna naj bodo zaprta. Ce ostanejo vrata in okna odprta,
bo zrak odtekal iz prostora ter povzrocil zmanjSanje ucinka
hlajenje ali gretje.

= Pazite, da ga ne boste preve¢ ohladili ali preve¢ segreli. Da bi
var€evali z energijo, naj bo temperatura nastavljena na srednjo
vrednost.

= Ob vstopno in izstopno zrano odprtino enote nikoli ne postavljajte
predmetov. To lahko povzro¢i zmanj$an ucinek ogrevanja/hlajenja
ali zaustavi delovanije.

= Ko se na zaslonu prikaze ‘&~ (Cas za CiS€enje zra¢nega filtra),

ogistite zradne filtre (glejte "5.3.2 CidSenje zraénega filtra" na
strani 5).

= Notranja enota in uporabniski vmesnik morata biti vsaj 1 m od
televizorjev, radijev, glasbenih stolpov in druge podobne opreme.
Sicer lahko pride do statike ali zamaknjene slike.

= Pod notranjo enoto NE postavljajte predmetov, saj bi jih lahko
voda poskodovala.

» Ce vlaznost presega 80% ali ¢e se odtotna odprtina zamasi,
lahko nastane kondenzat.

5 Vzdrzevanje in servisiranje
5.1 Pregled: vzdrzevanje in
servisiranje

Monter mora izvesti letno vzdrzevanje.

O hladivu

Izdelek vsebuje fluorirane toplogredne pline. Plinov NE izpu$¢ajte v
ozradje.

Tip hladiva: R32

Vrednost potenciala globalnega segrevanja (GWP): 675
Tip hladiva: R410A

Vrednost potenciala globalnega ogrevanja (GWP): 2087,5

@ OPOMBA

V Evropi se izpusti toplogrednih plinov celotne polnitve
hladiva v sistemu (izrazeno v tonah ekvivalentu CO,)
uporablia za  doloCanje  vzdrzevalnih  intervalov.
Upostevajte zadevno zakonodajo.

Formula za izracun izpusta toplogrednih plinov: GWP
vrednost hladiva x Skupno polnjenje hladiva [v kg] / 1000

Prosimo, da stopite v stik z monterjem, Ce Zzelite vec
informacij.

A OPOZORILO

R410A je neeksplozivno hladivo, R32 pa je blago vnetljivo
hladivo; navadno ne puséata. Ce hladivo uhaja v prostor in
pride v stik z ognjem z gorilnika, grelca ali Stedilnika, lahko
pride do pozara (v primeru R32) ali do nastajanja
Skodljivega plina.

Izklju€ite vse vnetljive grelne naprave, prostor prezracite in
stopite v stik s prodajalcem, pri katerem ste kupili enoto.

Enote ne uporabljajte, dokler serviser ne potrdi, da je bil
del, iz katerega je puscalo hladivo, popravljen.

' Samo za enote, ki uporabljajo hladivo R32. Glejte specifikacijo zunanje enote za tip hladiva, ki ga je treba uporabiti.
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5 Vzdrzevanje in servisiranje

OPOZORILO
= NE luknjajte in ne sezigajte delov hladilnega kroga.

= NE uporabljajte G&istilnih snovi ali sredstev za
pospesSevanje postopka odmrzovanja, razen tistih, ki jih
priporoca proizvajalec.

= Zavedajte se, da hladivo v sistemu nima nikakrsnega
vonja.

5.3 Ciééenje zra€nega filtra, sesalne
reSetke, izstopne zracne odprtine
in zunanjih plos¢

5.3.1 Da bi ocistili izstopno zraéno odprtino in
zunanje plosce

@ OPOMBA

Vzdrzevanje MORA opraviti pooblas€en monter ali servisni
zastopnik.

Priporo€amo, da vzdrzevanje izvedete vsaj enkrat letno. Je
pa mogoCe, da veljavna zakonodaja zahteva krajSa
vzdrzevalna obdobja.

OPOZORILO

Pazite, da se notranja enota ne bo zmocila. Mozna
posledica: Elektri¢ni udar ali pozar.

NEVARNOST ZARADI

NEVARNOST: ~ SMRTNA
ELEKTRICNEGA UDARA
Da bi o¢istili klimatsko napravo ali zracni filter, pazite, da
boste zaustavili napravo in izkljucili napajanja. Sicer lahko
pride do elektricnega udara in poSkodbe. V primeru, da je
enota opremljena s senzorjem za zaznavanjem uhajanja
hladiva, takoj po €is¢enju spet vkljucite stikalo za elektricno
napajanje, da bi ohranili funkcionalnost zaznavanja.

@ OPOMBA

= NE uporabljajte bencina, benzola, razredg¢ila, paste za
poliranje ali tekocega insekticida. Mozna posledica:
Razbarvanje in deformacija.

= NE uporabljajte vode ali zraka s temperaturo 50°C ali
toplejSe. Mozna posledica: Razbarvanje in
deformacija.

= Ne drgnite premocno, ko lamelo Eistite z vodo. Mozna
posledica: Povrsinski lak se za¢ne lusciti.

A OPOZORILO

Preprecevanje elektricnega udara in pozara:
= NE izpirajte enote.
= Z mokrimi rokami NE delajte z enoto.

= Na enoto NE postavljajte predmetov z vodo.

A POZOR

Po dolgotrajni uporabi preverite, ali so morebiti na stojalu
enote in fitingih nastale pogkodbe. Ce je po$kodovana,
lahko pade in koga poskoduje.

A POZOR

NE dotikajte se reber izmenjevalnika toplote. Lopute so
ostre in vas lahko porezejo.

@ OPOMBA

Ko Cistite izmenjevalnik toplote, zagotovo odstranite
stikalno omarico in motor ventilatorja. Voda ali detergent
lahko poslab$ata izolacijo elektronskih komponent in zato
lahko te komponente pregorijo.

OPOZORILO

Ko delate na viSini, pazite na to, kako uporabljate lestve.

5.2 Da bi ocistili zbirno posodo za
kondenzat

Ocistite zbirno posodo za kondenzat, tako da se NE zamasi in
zaprasi.

Zbirno posodo za kondenzat prekrijte, da preprecite vstop prahu.

Otistite z mehko krpo. Ce je madeze tezko ogistiti, uporabite vodo
ali nevtralni detergent.

5.3.2  Ciséenje zraénega filtra

Kdaj ocistiti zracni filter:

= Splogno navodilo: O¢istite vsakih 6 mesecev. Ce je zrak v
prostoru mo¢no onesnazen, zracni filter Cistite pogosteje.

= Odvisno od nastavitev je lahko na uporabniskem vmesniku
opozorilo CAS ZA CISCENJE ZRACNEGA FILTRA. Ko se
prikaze opozorilo, oistite zracni filter.
» Ce je umazanije preved in je ni mogode odistiti, zraéni filter
zamenijajte (= dodatna oprema).
Kako ocistiti zracni filter:
1 Izklju€evanje napajanja.

2 Odstranite zracni filter. Potisnite kavlje in izvlecite filter, kot
prikazuje spodnja ilustracija. (2 kavlja za tip 25 in 35 ali 3 kavlji
za tip 50 in 60)

sprednje vsesavanje

spodnje sesanje

3 Ocistite zracni filter. Uporabite sesalec ali ga operite z vodo.
Ce je zradni filter zelo umazan, uporabite mehko krtago in
nevtralni detergent.
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6 Odpravljanje tezav

4 Zracni filter posusite v senci.

5 Spet privijte zracni filter. Filter zataknite za loputo in ga
pritrdite na glavno enoto, tako da pritisnete kavlja navzdol.

sprednje vsesavanje

6 Vkljucite napajanje (ON).

spodnje sesanje

7 Pritisnite GUMB ZA PONASTAVITEV FILTRA (RESET).

Rezultat: Z uporabniskega vmesnika izgine napis CAS ZA

CISCENJE ZRACNEGA FILTRA.

6 Odpravljanje tezav

Ce pride do ene od naslednjih okvar, se obrnite na prodajalca.

A OPOZORILO

Izkljuéite napravo in prekinite napajanje, ¢e se zgodi
karkoli nenavadnega (vonj po zazganem itd.).

Nadaljnje delovanje enote v takSnih pogojih lahko povzroci
poskodbe naprave, elektri¢ni udar ali pozar. Stopite v stik s

prodajalcem.

OPOZORILO

A

Ce je enota opremljena s senzorjem za pus¢anje hladiva’,
jo izklapljajte le z gumbom ON/OFF na uporabniSkem

vmesniku.

Sistem mora popraviti pooblas¢en serviser.

Okvara

Poseg

Ce se pogosto proZijo varnostne
naprave, na primer varovalke, stikala ali
stikalo na ozemljitvenem vodniku, ali pa
Ce stikalo ON/OFF ne deluje pravilno.

Izkljucite glavno stikalo. V
primeru hladiva R32
izklju€ite napajanje samo
z gumbom ON/OFF
(vklop/izklop) na
uporabniskem vmesniku
in stopite v stik s
prodajalcem.

Ce voda puséa iz enote.

Zaustavitev delovanja.

Stikalo za delovanje ne deluje pravilno.

Izklju€ite glavno stikalo. V
primeru hladiva R32
izklju€ite napajanje samo
z gumbom ON/OFF
(vklop/izklop) na
uporabniskem vmesniku
in stopite v stik s
prodajalcem.

Ce je na zaslonu uporabnigkega
vmesnika prikazana Stevilka enote,
indikator delovanja utripa in pojavi se
koda napake.

Obvestite monterja in mu
sporocite kodo napake.

Ce sistem ne deluje pravilno, razen v zgoraj opisanem primeru, in ni
videti, da bi bila razlog ena od nastetih okvar, raziscite sistem v
skladu z naslednjim postopkom.

Okvara Poseg

Sistem sploh ne = Preverite, ali gre za izpad elektricnega
deluje. toka. PocCakajte, da bo napajanje spet
vzpostavlieno. Ce med delovanjem
zmanjka elektricnega toka, se bo sistem
samodejno zagnal, takoj ko bo napajanje
spet na voljo.

= Preverite, da se nista sprozila varovalka
ali prekinjalo. Zamenjajte varovalko in
ponastavite prekinjalo, e je to potrebno.

= Ali so v daljinskem upravljalniku baterije?

= Ali je nastavitev ¢asovnika pravilna?

Sistem deluje, a ne = Preverite, ali sta vstopna ali izstopna
hladi ali ogreva dovolj. zratna odprtina zamaseni. Odstranite
ovire in se prepriajte, da se zrak lahko
pretaka.

= Preverite, ali se je zamasil zra¢ni filter.
stopite v stik s prodajalcem in ga prosite,
da ocisti zracni filter.

= Preverite nastavitev temperature. Glejte
priro¢nik uporabniSkega vmesnika.

= Preverite, ali je kot zranega toka
nastavljen pravilno. Glejte priro€nik
uporabniSkega vmesnika.

= Preverite, ali je hitrost ventilatorja
nastavljena na pocasi. Glejte priro¢nik
uporabniskega vmesnika.

= Preverite, ali so odprta okna ali vrata.
Zaprite okna in vrata, da ne bi v prostor
pihal veter.

= Preverite, ali v prostor sije direktno
sonce. Uporabite zavese ali Zaluzije.

= Ce je v prostoru prevroée (pri hlajenju).
Ce je v prostoru prevroge, hlajenje ne
more biti enako ucinkovito.

= Preverite, da ni med hlajenjem v prostoru

prevec ljudi. Preverite, ali je vir toplote v
prostoru premocan.

Delovanje se = Preverite, ali se je zamasil zra¢ni filter.
nenadoma prekine. Stopite v stik s prodajalcem in ga prosite,
(Lucka delovanja da ocisti zracni filter (glejte poglavje
utripa.) "Vzdrzevanje" v prironiku za notranjo
enoto).

= Preverite, ali sta vstopna ali izstopna
zraéna odprtina zamas$eni. Odstranite
vse ovire, obrnite prekinjalo na OFF in
nazaj ON. Ce lugka $e vedno utripa,
stopite v stik s prodajalcem.

= Preverite, ali so vse notranje enote, ki so
prikljuéene na zunanjo enoto v sistemu
multi, v istem nacinu delovanja.

Med delovanjem se = Klimatska naprava se lahko nenavadno
naprava ¢udno odziva zaradi strele ali radijskih valov.
obnasa. Obrnite prekinjalo na OFF in nazaj ON.

= V primeru senzorja za pu$¢anje hladiva:’

' Samo za enote, ki uporabljajo hladivo R32. Glejte specifikacijo zunanje enote za tip hladiva, ki ga je treba uporabiti.
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7 Odstranjevanje

Okvara Poseg

Ventilator se vrti, tudi |Senzor za pusc¢anje hladiva je zacel
ko je enota izkljucena. |delovati:
(Lu€ka delovanja . Ce

je na zaslonu uporabniskega
utripa) J P g

vmesnika prikazana koda napake "AL",
je morda priSlo do pus€anja hladiva.
Prezralite prostor in stopite v stik s

prodajalcem.

Enota ne ogreva ali
hladi in nastavitev
prezraCevanja je
preklopila na "Mocan
pretok zraka". (Lucka
delovanja utripa)

« Ce na zaslonu uporabniskega vmesnika
NI prikazana koda napake "AL", ni
pusCanja hladiva ali pa se Se vedno

Ventilator notranje ali izvaja preverjanje. Ce pu$éanje ni

zunanje enote se vrti, zaznano, se bo ventilator samodejno

tudi ko je enota izkljucil po nekaj minutah.

izklju€ena.

V¢asih senzor za puscanje hladiva
napacno zazna druge snovi, ki niso hladivo,
npr. insekticid ali lak za lase.

niZimm

Koda napake "AL." je
prikazana na zaslonu
uporabniskega
vmesnika.

Koda napake "CH" je |= Okvara senzorja za pu$¢anje hladiva.

prikazana na zaslonu
uporabniskega
vmesnika.

= Kabel senzorja za pus$canje hladiva je
pretrgan.

= Kabelska povezava senzorja za pu$¢anje
hladiva ni popolna.

= Okvara na glavnem tiskanem vezju.

Stopite v stik s prodajalcem.

= Kode napake senzorja za pu$Canje hladiva." Prikaz kode se
spreminja, kot je prikazano spodaj, in slisi se dolg pisk.

Glavna koda Vsebina

A Zaznano je pus¢anje hladiva.

CH Senzor za pus¢anje hladiva je
zaznal nepravilnost.

Ko preverite vse zgornje tocke in ugotovite, da ne morete sami
odpraviti tezave, stopite v stik z monterjem in navedite simptome
tezav, celotno ime modela enote (Ce je to mogoce, s tovarnisko
Stevilko vred) in datum montaze (verjetno je naveden na garancijski
izjavi).

6.1 Simptomi, ki NISO sistemske
napake

Naslednji simptomi NISO sistemske napake:

6.1.1 Simptom: Sistem ne deluje

= Klimatska naprava se ne zazene takoj, ko na uporabniSskem
vmesniku pritisnite tipko ON/OFF (vklop/izklop). Ce sveti lugka
DELOVANUJE, je klimatska naprava v obi¢ajnem nacinu. Naprava
se ne zaZene takoj, ker ena od varnostnih naprav preprecuje
preobremenitev klimatske naprave. Klimatska naprava se bo
samodejno spet zagnala po 3 minutah.

= Klimatska naprava se ne zazene takoj, ko je glavno napajanje
vklju¢eno. Eno minuto pocakajte, da se mikroracunalnik pripravi
na delovanje.

= Klimatska naprava se ne zazene takoj, ko je tipka za nastavitev
temperature vrnjena v prejsnji polozaj, ko jo pritisnete. Naprava se
ne zazene takoj, ker ena od varnostnih naprav preprecuje
preobremenitev klimatske naprave. Klimatska naprava se bo
samodejno spet zagnala po 3 minutah.

= Zunanja enota se je zaustavila. To pomeni, da je temperatura v
sobi dosegla nastavljeno. Enota preklopi na prezracevanje.

"E“ (external control icon) se prikaze na uporabniskem

vmesniku in delovanje je drugacno, kakor je nastavljeno na
uporabniskem vmesniku. Za modele multi split mikroracunalniki
izvajajo naslednji nadzor glede na nacin delovanja drugih notranjih
enot.

« Hitrost ventilatorja je drugaéna od nastavljene. Ce pritisnete tipko
za uravnavanje hitrosti ventilatorja, ventilator ne spremeni hitrosti.
Ko sobna temperatura doseze nastavljeno temperaturo v nacinu
ogrevanja ali je dosezena najveja zmogljivost enote, zunanja
enota neha delovati, notranja pa bo delovala v nalinu samo
ventilator (poCasno vrtenje ventilatorja). V primeru sistema multi
sploh bo notranja enota izmenjaje delovala v nacin ventilator stop
in samo ventilator (LL = po¢asno vrtenje ventilatorja). Tako hladen
zrak ne bo pihal naravnost v osebe, ki se zadrzujejo v prostoru.

6.1.2 Simptom: Iz enote uhaja bela meglica
(notranja enota)

= Ko je med hlajenjem zelo visoka vlaga (v zamascenih in prasnih
prostorih). Ce je notranjost notranje enote zelo zapackana, bo
temperatura v prostoru neenakomerna. Treba je ocistiti notranjost

notranje enote. Podrobnosti o ¢iS€enju enote vam bo povedal
prodajalec. Ta postopek mora izvesti kvalificiran serviser.

= Ko klimatska naprava preklopi iz nacina ogrevanje po
odmrzovanju. Vlaga, ki jo ustvari odmrzovanje, se spreminja v
paro in uhaja.

6.1.3 Simptom: Iz enote se pokadi prah

Ko enoto uporabljate prvi¢ po dolgem ¢asu. To se zgodi, ker v enoto
zaide prah.

6.1.4 Simptom: Enote lahko oddajajo neprijeten
vonj

Enota lahko vpije vonj po prostorih, pohistvu, cigaretnem dimu itd. in
ga nato spet oddaja.

6.1.5 Simptom: Delovanje se nenadoma
prekine. (Lucka za delovanje je prizgana)

Klimatska naprava se lahko zaustavi zaradi za$cite sistema pri
velikih nihanjih toka. Po 3 minutah se samodejno spet vklopi.

6.1.6 Simptom: Ventilator zunanje enote se vrti,
ko naprava ni vklopljena

= Po izklopu naprave. Ventilator zunanje enote se zaradi zascite
naprave vrti $e 30 sekund.

= Ko klimatska naprava ni vklopljena. V primeru zelo visokih
zunanjih temperatur se ventilator zunanje enote zacne vrteti
zaradi zascite naprave.

6.1.7 Simptom: Ogrevanje se nenadoma izklopi
in zasliSi se zvok pretakanja teko€ine

Sistem z zunanje enote odstranjuje zmrzal. Pocakajte od 3 do
8 minut.

7 Odstranjevanje

@ OPOMBA

Sistema nikar NE poskuSajte razstaviti sami: razstavljanje
sistema, delo s hladivom, oljem in drugimi deli MORA biti
izvedeno v skladu z zadevno zakonodajo. Enote je treba
obravnavati v specializiranem obratu za ponovno uporabo
in reciklaZo.

" Samo za enote, ki uporabljajo hladivo R32. Glejte specifikacijo zunanje enote za tip hladiva, ki ga je treba uporabiti.
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