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& Bu cihaz, R32 ile doludur.*

*Bu cihazin sadece su dis Unite modellerine bagli
oldugu uygulamalar icin gecerlidir: RZAG71,
RZAG100, RZAG125, RZAG140, RZASG71,
RZASG100, RZASG125, RZASG140.

Sogutucu kullanimi hakkinda
6nemli bilgiler

Bu Urdn florlu sera gazlari igerir.

Gazlar1 atmosfere desarj etmeyin.

Sogutucu akigkan tipi: R410A veya R32
GWP® degeri (R410A icin) 2087,5
GWP® degeri (R32 igin) 675

() Kullanilan sogutucu akiskan icin lutfen dis Unite
etiketine bakin.
@ GWP = kuresel isinma potansiyeli

Avrupa dizeyi veya yerel kanunlara bagh olarak,
sogutucu kacaklari igin duzenli kontrole ihtiyac
duyulabilir.

Daha fazla bilgi icin lutfen yerel bayinizle irtibat kurun.

@ UYARI

Florlu sera gazlari hakkindaki gecerli mevzuat,
Unitenin sogutucu sarjinin hem agirlik hem de
CO; esdegeri olarak belirtiimesini gerektirir.

CO; esdegeri ton miktarini hesaplamak igin
formiil: Sogutucunun GWP degeri x toplam
sogutucu sarji [kg olarak]/1000

Daha fazla bilgi icin litfen montaj gorevlisi ile
temas kurun.

« Uriinlerimizin kullanim émrii on (10) yildir

1. GUVENLIK ONLEMLERI

Klimadan tam olarak fayda saglamak ve yanls kullanimdan
dogabilecek arizalari dnlemek i¢in kullanimdan énce bu
kullanim kilavuzunu dikkatlice okuyun.

Bu urlin, "genel halkin erigsimine acik olmayan aletler" sinifina
dahildir.

Bu cihaz magazalarda, hafif endiistriyel
tesislerde ve ¢iftliklerde uzmanlar veya egitimli
kullanicilar tarafindan veya ticari alanlarda ve
konutlarda normal kullanicilar tarafindan
kullanilmak lizere tasarlanmistir.

Bu cihaz 8 yasinda ve daha biiyuk ¢ocuklar ve
fiziksel, algisal veya zihinsel kabiliyetleri sinirh
veya deneyim ve bilgi eksikligi bulunan kisiler
tarafindan ancak cihazin givenli kullanimina
iliskin yonlendirme veya talimatlar almalari ve
olasi tehlikeleri anlamalari sartiyla kullanilabilir.
Cocuklar cihazla oynamamalidirlar.

Temizlik ve kullanici sorumlulugundaki bakim
islemleri gozetimsiz sekilde ¢cocuklar tarafindan
yapilmamalidir.

Cihaz kiigiik cocuklar veya klimayi calistiracak giigte
olmayan kisiler tarafindan kullanilmamalidir.
Yaralanma veya elektrik garpmasina neden olabilir.

* Bu kilavuzda dnlemler UYARILAR ve IKAZLAR olmak
tizere iki gruba ayrilmistir. Asagida verilen tiim 6nlemleri
dikkate aldiginizdan emin olun: Tiimu giivenligin
saglanmasi igin 6nemlidir.

A UYARI ............ Onlenememesi durumunda, 6liime veya
ciddi yaralanmalara neden olabilecek
potansiyel tehlikeli durumlari gésterir.

A iKAZ............. Onlenememesi durumunda, 6nemsiz
veya orta 6nem derecesine sahip
yaralanmalara neden olabilecek
potansiyel tehlikeli durumlari gosterir.
Guvenli olmayan uygulamalara kargi
uyari olarak da kullanilabilir.

* Gerektigi zaman basvurabilmeniz icin okuduktan sonra
bu kilavuzu uygun bir yerde saklayin. Cihaz yeni bir
kullaniciya devredilirse kilavuzu da vermeyi ihmal
etmeyin.

— A UYARI

Klima diizgiin galismadigi zaman (bir yanma kokusu
olugsmasi v.s.) klimayi kapatin ve yetkili servise danisin.
Bu gibi durumlar altinda klimanin kullanimina devam
edilmesi halinde, elektrik garpmalari veya yangin ortaya
cikabilir.

Klimanin degistiriimesi, bakimi ve onarimi igin bayinize
danisiniz.

Eksik iscilik su sizintisina, elektrik carpmasina ya da
yangina neden olabilir.

Dogru amper okumalarina sahip sigorta kullanin.
Yanlis sigortalar, bakir ya da diger kablolari kullanmayin;
elektrik garpmalarina, yangina, yaralanmalara ya da
klimada hasarlara neden olabilir.

Klima, sel ya da kasirga gibi bir dogal afet nedeniyle
suya girdiyse bayiinize danisin.

Uniteyi bu durumda caligtirmayin, aksi takdirde arizalanma,
elektrik soku ya da yangin meydana gelebilir.
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Klimayi uzaktan kumandayla baslatin ve durdurun. Gii¢
devresi kesicisini kesinlikle bu amagla kullanmayin.
Aksi takdirde, yangin veya su kagcagdl meydana gelebilir.
Ayrica, gug kesintisine karg! bir otomatik yeniden baslatma
kontrolii mevcutsa gu¢ geri geldiginde, fan aniden dénmeye
baslar ve dolayisiyla yaralanmalara neden olabilir.

Klimayi, yemek yagi ya da makine yagi buhar gibi yag
buhari olan atmosferlerde kullanmayin.

Yag buhari klimada hasar olusmasina, elektrik carpmalarina
ya da yangina neden olabilir.

Klimanin yakininda yanici malzemeler kullanmayin (sa¢
spreyi ya da bocek ilaglan gibi).

Klimayi boya inceltici gibi organik ¢oziiciilerle
temizlemeyin.

Organik ¢odztculerin kullanimi klimanin hasar gérmesine,
elektrik garpmalarina ya da yangina neden olabilir.

Klimayi, yemek odalan gibi asir yagh duman olan
yerlerde ya da yanici, paslandirici gazli veya metal tozlu
yerlerde kullanmayin.

Klimanin bu tir yerlerde kullanimi yangina ya da klimanin
bozulmasina neden olabilir.

Sogutucu sizintisi durumlarinda yangin riskinin farkinda
olun.

Klima dogru bir sekilde galismiyorsa, yani soguk ya da sicak
hava vermiyorsa, neden sogutucu sizintisi olabilir. Yardim igin
bayinize danigin. Klimada kullanilan sogutucu akiskan
guvenlidir ve normalde kagak yapmaz. Ancak, sogutucu
akiskan sizinti yaparsa ve bir ocak, isitici veya firin alevi ile
temas ederse, zararli gazlar agiga ¢ikabilir. Klimayi derhal
kapatin ve bayinizi arayin. Yetkili servis personeli kagcagin
onarildigini onayladiktan sonra klimayi a¢ik konuma getirin.

Hava girisine ve ¢ikigina parmaklarinizi ya da tahta
pargasi da dahil nesneleri koymayiniz.

Yiksek hizdaki klima faninin bu nesnelerle temasi
yaralanmalara neden olabilir.

Klimanin iginin temizlenmesi ile ilgili olarak bayinize
danisin.

Dogru olmayan temizleme plastik parcalarin kiriimasina, su
sizintisina ya da elektrik garpmalari gibi diger tehlikelere yol
acabilir.

Viicudunuzu uzun siireli klimadan gelen soguk ya da
sicak hava akigina dogrudan maruz birakmaniz ya da ¢ok
fazla soguk ya da sicak havaya dogrudan maruziyet
fiziksel durumunuz ve saghginiz igin zararl olabilir.

Montaj ¢caligmalari i¢in bayinize daniginiz.

Kendi basiniza yapacagdiniz montaj su sizintisina, elektrik
¢arpmasina ya da yangina neden olabilir.

Klimadan ayri olarak satilan pargalarin montaji igin bir
uzmana daniginiz. Ayri satilan bu pargalarin bizim
firmamiz tarafindan uretildiginden emin olun.

Kendi basiniza yapacaginiz iscilik bir bozukluga neden
olursa bu durum su sizintisina, elektrik carpmasina ya

da yangina neden olabilir.

Klimanin taginmasi ya da tekrar montaji gibi durumlarda
bayinize danisiniz.

Eksik montaj su sizintisina, elektrik carpmasina

ya da yangina neden olabilir.

Kesinlikle bir toprak baglantisi kurun.

Klimayi kesinlikle bir sebeke borusu, paratoner veya
telefon toprak kablosuna topraklamayin.

Yetersiz toprak baglantisi elektrik carpmasina veya yangina
neden olabilir.

Yildinm veya diger kaynaklardan gelen asiri yuksek

akim klima cihazinda hasara neden olabilir.

Kesinlikle bir toprak kacag kesicisi takin.
Toprak kacagi kesicisinin takilmamasi, elektrik carpmasina
veya yangina neden olabilir.

Klima i¢in atanmig bir gii¢ kaynagi kullanin.
Farkh bir gt¢ kaynaginin kullaniimasi klimanin isinmasina,
yangina ya da urin bozukluklarina neden olabilir.

Sogutucu sizintisi durumlarinda ne yapilmasi gerektigi
ile ilgili bayinize daniginiz.

Klima kuguk bir odaya monte edilecekse, sogutucu sizintisi
olsa bile sizintinin konsantrasyon sinir seviyesini
gecirmeyecek bazi uygun tedbirler almak gereklidir. Bu
durumda oksijen azligina baglh olarak bir kaza olusabilir.
Cihaz, mekanik hasari onleyecek sekilde ve siirekli
calisir durumda ates kaynaklari (6rn. agik alev, gazla
calisan bir cihaz veya elektrikli 1sitici) igermeyen ve iyi
havalandirilan bir odada saklanmalidir ve bu odanin
boyutu montaj kilavuzunda belirtilen aralikta olmalidir
(sadece R32 sogutucu akigkan igin).

—/\ ikAz
Cocuklarin, i¢ Uinite ya da uzaktan kumandasi ile
oynamalarina izin verilmemelidir.

Klimanin ¢ocuk tarafindan yanhsglikla ¢calistiriimasi
yaralanmalara veya elektrik garpmasi neden olabilir.

Cocuklarin dig iinite lizerine oturmalarina izin
vermeyin ve dis linite Ustiine hicbir egsya koymayin.
Dusmesi ya da devrilmesi yaralanma ile sonuglanabilir.

Dis linite listiinde ya da etrafinda oynamalarina izin
vermeyin.

Uniteye dikkatsiz bir sekilde dokunurlarsa yaralanmalar
olabilir.

Cocuklarin, bitkilerin ya da hayvanlarin dogrudan i¢
tiniteden gelen hava akigina maruz kalmalarini 6nleyin;
yan etkiler meydana gelebilir.

Unitenin yakininda yanici sprey bulundurmayin
veya kullanmayin; yangina neden olabilir.

Klimayi veya uzaktan kumanda cihazini su ile
yikamayin, aksi takdirde, elektrik garpmasi veya
yangina yol agabilir.

Su kaplarini (gigek vazolari, vb.) i¢ iinitenin Ustiine
koymayin; elektrik garpmalarina ya da yangina neden
olabilir.

Hava ¢ikisinin 1 m'lik mesafesi dahiline sprey kutulari
gibi yanici kaplar koymayin.

Kaplar, i¢ ve dis Unitenin sicak hava gikislari tarafindan
etkilenebileceginden patlayabilir.

Klima ¢ok uzun bir siire kullanilmayacaksa, gli¢
beslemesini kesin.

Aksi takdirde, klima isinabilir veya biriken tozlar nedeniyle
alev alabilir.

Disg linitenin yakinlarina higbir nesne koymayin ve iinite
etrafinda yaprak ya da diger birikintilere izin vermeyin.
Yapraklar Uniteye girebilecek kiguk hayvanlar icin birer
yuvadir. Uniteye girdikten sonra bu hayvanlar bozukluklara,
duman ya da elektrikli pargalarla temas ederlerse yangina
neden olabilirler.

Temizlemeden 6nce klimayi durdurun, gii¢ devresi
kesicisini kapali konuma getirin.

Aksi takdirde, elektrik carpmasi ve yaralanmalara neden
olabilir.

Elektrik garpmalarini 6nlemek igin i1slak el ile
caligtirmayin.

Uzaktan kumandanin i¢ pargalarina asla dokunmayin.
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Bazi i¢ parcalara dokunulmasi elektrik garpmalarina ve
uzaktan kumandanin zarar gérmesine neden olabilir. Lltfen
i¢c parcalarin kontroll ve ayarlari igin bayinize danisin.

Oksijenin hizl tiiketiminden kaginmak igin eger klima
ocak gibi bir ekipmanla birlikte kullaniliyorsa odanin
yeterli olarak havalandirildigindan emin olun.

Uzaktan kumandayi, islanabilecegi yerlerde birakmayin.
Uzaktan kumanda igine su girerse elektrik kagagi ve
elektronik bilesenlere hasar riski olacaktir.

Hava filtresini temizlerken veya kontrol ederken
dikkatli olun.

Yuksek konumda calisma gerekeceginden, cok dikkatli
hareket edilmelidir.

Kullandiginiz iskele sabit degilse, disebilir veya devrilebilir
ve neticesinde yaralanabilirsiniz.

Dis Unitenin dis ¢ikig 1zgarasini ¢gikartmayin.
Izgara, yaralanmalara sebep olabilecek, Unitenin ylksek
hizli fanina karsi korur.

Yaralanmalari 6nlemek icin hava girisine ya da
klimanin aliminyum panjurlarina dokunmayin.

Dis veya ig Uinitenin altina nemden zarar gorebilecek
maddeleri koymayin.

Bu durumlarda tnitede ya da sogutucu borularinda birikme,
hava filtresinde kir ya da drenajin tikanmasi su
damlamasina ve bdylece s6zi edilen nesnenin
bozulmasina neden olabilir.

Isiticilari dogrudan i¢ Unitenin altina koymayin;
iiretilen 1s1 deformasyona neden olabilir.

Klimadan gelen hava akigina maruz kalan yerlerde
ciplak alev ureten aletler koymayin; yakicinin
yanmasina neden olabilir.

Hava giris ve gikiglarini ttkamayin.
Tam olmayan hava akigi yetersiz performans ya da
sorunlara neden olabilir.

Klimayi planlanandan bagka amaglar i¢in kullanmayin.
Klimayi hassas aletleri, yiyecekleri, hayvanlari, bitkileri ve
sanat eserlerini sogutmak icin kullanmayiniz. Aksi takdirde
s6zl edilen nesnelerin performansi, kalitesi ve/veya
omurleri ters sekilde etkilenebilir.

Klimay1 yanici gaz sizintisi olabilecek yerlere monte
etmeyin.

Gaz sizintisi durumlarinda, klima yakinlarinda gaz artisi
yangin tehlikelerine neden olabilir.

Drenaji tam olarak gerceklestirmek icin drenaj
borularini dogru sekilde déseyin.

Drenaj borulari dogru sekilde désenmezse, drenaj sivisi
dokilir. Ayrica, drenaj borusunda kir ve pislik birikerek, su
kacagina neden olabilir. Boyle bir durumda, klimayi
durdurun ve yardim i¢in bayinize danigin.

/\ UYARI! ELEKTRIK GARPMASI RiSKi

» Calismaya baslamadan énce gug¢ beslemesini
kesin.

» iginde gerilim kalacag igin, kontrol kutusu
kapagini glc beslemesini kestikten sonra
10 dakika boyunca kesinlikle agmayin.

» Kontrol kutusu kapagini agtiktan sonra,
Sekil 1'de baskili devre kartinda gdsterilen
noktalar arasinda kalan voltaji, agik pargalara
dokunmadan, dlgu cihazi ile dlgun ve kalan
gerilimin 50 V DC degerinden dusik oldugunu
onaylayin.

o ===\
&J;Q

“XNA o)
‘XWM A1p c-

1

Sekil 1
1 Kontrol kutusu
2 Baskili devre karti
3 Artik gerilim igin lgiim noktalar

¢ Glc¢ kesintisinden sonra, calisma otomatik
olarak yeniden baglatilacaktir.

- SERViS PERSONELI iCiN NOT

—/\ UYARI

/\ ELEKTRIK GARPMASI VE YANGIN RiSKi

* Elektrikli bilesenleri (kontrol kutusunun igi, fan
motoru, drenaj pompasi vb.) kontrol ederken
Uniteye bagh glglerin kesildiginden emin
olun (i¢ ve dig Unitelerin her ikisi).

* |si esanjorunl temizlerken, yukaridaki elektronik
bilesenleri ¢ikardiginizdan emin olun (Temizlik
malzemesi ile temas olursa, yalitim azalmasi
nedeniyle bilesenlerin yanma riski vardir.)

2. CiHAZI CALISTIRMADAN ONCE
NE YAPMALI
Bu kullanma kilavuzu asagidaki standart

kontrollU sistemler icindir.
Calismaya baglamadan énce sistemin uygun

olduguna dair bayinizle baglanti kurun.

OUTDOOR INDOOR
o ]
B I}
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_
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A kili sistem veya es zamanli galistirma sistemi
1 Uzaktan kumandal tnite

Uzaktan kumandasiz Unite (Es zamanh ¢alisma
dizeninde kullanildiginda)
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B  Coklu sistem

NOT

* Kombinasyon degisikligi icin ya da grup kontrol ve
ikili uzaktan kumanda kontrol sistemi ayarlamak
icin bayiniz ile baglanti kurun.

¢ Grup calismasinin ve iki uzaktan kumandal
kontrol sistemlerinin kombinasyonunu ve
ayarlarini kendi baginiza degigtirmeye

galismayin; bunun icin mutlaka bayinize danigin.

BILGILERIN AIT OLDUGU MODELIN TANIMLAN-
MASI IGIN GEREKLI BILGILER: FUA125AVEB9

1 Uzaktan kumandali tnite

Uzaktan kumandasiz Unite (Es zamanh ¢alisma
dizeninde kullanildiginda)

NOT
» Kullandiginiz uzaktan kumandayla birlikte verilen
kullanim kilavuzunu okuyun.

Kablosuz uzaktan kumanda kullaniliyorsa, kablosuz
uzaktan kumandayla birlikte verilen kullanim
kilavuzuna bakin.

Eger sisteminizin alisilagelmis montaji var ise,
calismanin sizin sisteminize uygun olup olmadigini
bayinize danisin.

* Heat pump modeli
Bu sistem SOGUTMA, ISITMA, OTOMATIK,
PROGRAMLI NEM ALMA VE SADECE FAN
CALISMASI modlarina sahiptir.

* Yalniz sogutma tipi
Bu sistem SOGUTMA, PROGRAMLI NEM ALMA
VE FAN CALISMASI modlarina sahiptir.

GRUP KONTROL SISTEMi VEYA iKiLi
UZAKTAN KUMANDA KONTROL SISTEMI
IGIN UYARILAR

Bu sistem bireysel (bir i¢ Gnitenin bir uzaktan
kumandayla kontrol edildigi) sistemin yani sira iki
kontrol sistemi saglar. Uniteniz agagidaki kumanda
sistem tipine sahipse asagidakileri teyit edin.
* Grup kontrol sistemi
Bir uzaktan kumanda maksimum 16 i¢ Uniteyi
kontrol eder. TUm i¢ Uniteler ayni sekilde
ayarlanmistir.
« iki uzaktan kumandali kontrol sistemi
Bir i¢ Unite (Grup kontrol sistemi varsa, bir i¢ Unite
grubu) iki uzaktan kumanda tarafindan kontrol
edilir.

Oge Simge Deger Unite
Sogutma kapasitesi

(dugyarll) P Prated, c 7.83 KW
Sogutma kapasitesi

(gigli) P Prated, c 4,27 KW
Isitma kapasitesi Prated, h 13,50 KW
Cekilen toplam

elektrik gicii Pelec 0,19 kW
Ses glcl seviyesi

(mimkiinse hiz Lwa 65 dB
ayari basina)

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUB-
LIC s.r.o.

lletisim bilgileri 15 \iové Hospody 1/1155, 301 00 Pize

Skvriany, Cek Cumhuriyeti

Pargalarin isimleri ve fonksiyonlari

i¢ Unite

Dis Unite

Hava Uflemesi

T IN|=

Yatay kanat (hava ¢ikisinda)

Emis 1zgarasi
(Bkz. "BAKIM (SERVIS PERSONELI iCIN)", sayfa 8)

Hava filtresi (emis 1zgarasinin iginde)

(Bkz. "BAKIM (SERVIS PERSONELI ICIN)", sayfa 8)
Hava c¢ikisi belirleme isareti

(O, OO, 000, 0000)

Hava akisi yonlni ayarlamak igin bu isareti
referans olarak kullanin. (sadece BRC1E53 igin)

(2}
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Uzaktan kumanda (istege bagli parga)
f | Sistem yapilandirmasina dayali olarak, uzaktan
kumanda gerekli olmayabilir.

g | Drenaj tesisati

Drenaj cihazi (yerlesik)
h | Sogutma islemi sirasinda odadaki ortadan kaldirilan
nemi kurutur.

Sogutucu akiskan borusu; iletim kablosu;
Topraklama kablosu (Not)

i (Not)  Acil durumlarda elektrik garpmasini veya
yangini 6nlemek Uzere elektrigin i¢ Gniteden
topraga verilmesini kablo tesisati saglar.

Topraklama kablosu
j Elektrik sokunu ve yangini énlemek igin dis
Uniteden toprak hatti gekin.

3. CALISMA ARALIGI

Sicaklik veya nem asagidaki sartlarin altinda olursa,
guvenlik elemanlari devreye girerek klimanin
¢alismasini durdurabilir ya da bazi durumlarda i
Uniteden su damlayabilir.

SOGUTMA [°C]
o IC DIS ORTAM
Dis UNTTE SICAKLIK NEM SIEAKLIGI
RZQ200~250 |WB| 14~28 <80%* |DB| -5~46
RZQG71~140 |wB| 12~28 <80%* |DB| -15~50
RZQSG71~140|WB|  14~28 <80%* |DB| -15~46
RR71~125 WB| 12~28 <80%* |DB| -15~46
RQ71~125 WB| 12-28 <80%* |DB| -5~46
DIS UNITE I DIS ORTAM
SICAKLIK NEM  |SICAKLIGI
RZAGT1~140 |22 17-38 <80%* |DB| —20~52
wB| 12~28
RZASG71~140 [ DB | 20738 <80%* |DB| —15~46
wB| 14~28
ISITMA [°C]
DISONITE | &6 SICAKLIGI
RZQ200~250 DB 10~27 | WB -15~15
RZQG71~140 DB 10~27 | WB -20~15,5
RZQSG71~140 DB 10~27 | WB -15~15,5
RQ71~125 DB 10~27 | WB -10~15
DISONITE | SO SICAKLIGI
RZAG71~140 pB| 10-27 |2 ~ 20724
WB -20~18
RZASG71~140 oB| 10-27 2B - 151
WB| -15~155

*Yogusmay! ve i¢ tinitenin disina su damlamasini nlemek igin.
D B: Kuru termometre sicakligi
WB: Yas termometre sicakhgi

Uzaktan kumanda ayar sicakhgdi araligi, isitma/sogutma
moduna bagli olarak 16°C ile 32°C arasindadir.

4. MONTAJ SAHASI

Montaj yerleri ile ilgilidir
* Klima etrafinda herhangi kapatici bir sey
olmayan iyi havalandirilan bir yere mi monte
edilmistir?
» Klimayi asagidaki yerlerde kullanmayiniz.
a. Fazla mineralli yagli ortamlarda
b. Plaj kenari gibi fazla tuzlu ortamlarda
c. Sulfarik gazin ¢iktig kaplica gibi yerlerde
d. Ciddi voltaj dalgalanmalarinin oldugu fabrika
ve atélye gibi yerlerde
e. Otoyol araclarinda ve deniz araglarinda
f. Yag sigramasinin ve buharinin ¢ok oldugu
mutfak gibi yerlerde.
g. Elektromanyetik dalgalar yayan makinelerin
oldugu yerlerde
h. Asit ve/veya alkalin ve su buhari olan yerlerde

« Kara karsi koruma alindi mi?
Kardan koruyucu muhafazalar vb. hakkinda
ayrintili bilgi icin, bayinize danisin.

Kablolama ile ilgili

* Butin kablolama yetkili personel tarafindan
yapilmalidir.
Kablolama igin bayinize daniginiz. Kendi basiniza
yapmayiniz.

* Klimaigin ayri bir enerji kaynagikullandiginizdan
ve tiim elektrik galigmalarinin Kalifiye bir eleman
tarafindan yerel yasalara ve diizenlemelere
uygun olarak yapildigindanemin olunuz.

Calisma seslerine de dikkat ediniz
* Asagidaki yerler secildi mi?
a. En az galisma sesi ve titresim yapacak ve
klimanin agirligini kaldirabilecek bir yer.
b. Dis Unitenin hava ¢ikisindan Uflenen sicak
havanin ve galisma sesinin komsularinizi
rahatsiz etmeyecedgi bir yer.

* Dis Uinitenin hava ¢ikiginin etrafinda
higbiresya olmadigindan emin misiniz?
Bu gibi esyalar performans digukligine
vegalisma sesinin artmasina neden olabilir.

* Kullanirken anormal bir ses duyuluyorsa,
klimanin galigmasini durdurun ve bayinize
danisin.

Drenaj borulari ile ilgili

* Drenajin tam olarak gergeklegsmesiigin, drenaj
borular dogru sekilde désendi mi?
Drenaj borulari dogru sekilde désenmezse,
drenaj borusunda kir ve pislik birikerek, su
kacaklarina yol agabilir. Bdyle bir durumda,
klimayi durdurun ve yardim icin bayinize danisin.
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Termal kesicinin yanliglikla sifirlanmasindan
otiiri dogabilecek tehlikeleri onlemek i¢in bu
cihaz bir zamanlayici gibi harici bir )
anahtarlama aygitindan BESLENMEMELI ya
da program tarafindan diizenli olarak ACILIP
KAPATILAN bir devreye
BAGLANMAMALIDIR.

5. GALISMA PROSEDURU

Dis Unite ve uzaktan kumandayla birlikte verilen
montaj kilavuzunu okuyun.

Calisma proseduri 1sI pompasi tipi ya da sadece
soguk tiplere gore degismektedir. Sistem tipinizi
teyit etmesi icin saticinizla temas kurun.

* Klimayi korumak icin ana enerji kaynagini
¢alismadan 6 saat 6nce aginiz.

* Klimanin mevsimsel kullanimi sirasinda gu¢
beslemesini kapatmayin.
Klimanin sorunsuz bir sekilde devreye sokulmasi
igin bu gereklidir.

* Ana enerji kaynagi galisma esnasinda kapanirsa,
operasyon enerji geri geldiginde otomatik olarak
ayni modda tekrar baglayacaktir.

6. GALISMA OZELLIKLERI

m SOGUTMA MODU KARAKTERISTIKLERI
(SOGUTMA MODU VE OTOMATIK
SOGUTMA MODU)

« SOGUTMA MODU, ig ortam sicaklig diisiikken
kullanilirsa, i¢ Gnitenin i1s1 esanjériinde don
meydana gelir.

Bu da sogutma kapasitesini disurebilir.

Bu durumda, klima otomatik olarak bir stre
DEFROST MODUNA gecgecektir.

DEFROST MODU sirasinda, eriyen suyun
tasinmamasi icin dusuk bir fan hizi kullanilr.
(Uzaktan kumandada ayarlanan fan hizi
goruntilenir.)

* Dis ortam sicaklidi yiksekse, i¢ ortam sicakliginin,
ayarlanan sicakliga gelmesi zaman alabilir.

m ISITMA MODU KARAKTERISTIKLERI
(ISITMA MODU VE OTOMATIK ISITMA
MODU)

CALISMA BASLANGICI

* ISITMAMODU i¢ sicakh@inin ayarlanan sicakliga
gelmesi genellikle SOGUTMA MODUNA kiyasla
daha uzun surer.
islemin, ZAMANLAYICI MODU kullanilarak
onceden baslatilmasi onerilir.

Isitma kapasitesinin diismesini ve soguk hava
desarjini 6nlemek i¢in asagida agiklanan
islemleri gergeklestirin.

CALISMA BASLANGICINDA VE DEFROST
MODU SONRASINDA

¢ Sicak hava bitin odada dolasir, bu nedenle
g¢alismaya bagladiktan sonra butin odanin
Isinmasl zaman alacaktir.

* Klima belli bir seviyeye ulagincaya kadar i¢
fan hafif sekilde hava Ufler. Bu durumda uzaktan
kumandada "(@/@=)" géruntilenir. Oldugu gibi
birakin ve bir slire bekleyin.

(Uzaktan kumandada ayarlanan fan hizi
goruntalenir.)

* Soduk havanin dogrudan oda igerisindeki kisiler
Uzerine Uflenmesinin énlenmesi i¢in, hava akisi
yonu yatay olarak degisir. (Uzaktan kumandada
ayarlanan hava akis yonu gorintilenir.)

DEFROST MODU

(D1s Unite icin don dnleme iglemi)

* Dis Unite Gzerinde buzlanma arttik¢a isitma etkisi
azalir ve klima DEFROST MODUNA gecer.

* i¢ Gnite fani durur ve uzaktan kumanda ekraninda
"[8/®>" simgesi goruntulenir.
Kablosuz uzaktan kumanda kullaniliyorsa, sicak
hava durur ve 1sik alma Unitesi gostergesinin
DEFROST MODU lambasi yanar.
(Uzaktan kumandada ayarlanan fan hizi
goruntilenir.)

* DEFROST MODU basladiktan maksimum
10 dakika sonra, klima ISITMA MODU'na geri doner.

* Hava akisi yonu, yatay olarak degisir. (Uzaktan
kumanda belirlenen hava akisi yonini gosterir.)

 DEFROST MODU sirasinda veya sonrasinda dis
Unitenin hava girisinden veya c¢ikisindan beyaz
buhar ¢ikar.
(Bkz. "KLIMADAN BEYAZ BUHAR GELIYOR",
sayfa 13.)

* Bu iglem sirasinda bir tislama ve "suuu" sesi
duyulur.

Dis Hava Sicakligi ve Isitma kapasitesiyle

ilgili notlar

* Dis hava sicakligi distikge klimanin kapasitesi
de azalr.
Boyle durumlarda, klima ile birlikte baska isitici
aletler kullanilabilir.
(Bir yanma igleminin kullanildigi bir cihaz
caligsiyorsa, odayi dizenli olarak havalandirin.)
Klimadan uflenen havanin dogrudan yanma
isleminin kullanildigi cihaza Uflenmediginden
emin olun.

* Sicak hava yukarida toplaniyorsa ve ayaklariniz
Usuyorsa, sicak havanin bitlin odada dolanmasi
icin bir pervane kullanmanizi tavsiye ederiz.
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Detaylar igin bayiniz ile gérusuniz.

« ic ortam sicakligi, ayar sicakligini asarsa, i¢ Unite
hafifce hava Uflemeye baslar (yavas Ufleme
moduna gecer). Hava akisi yonu, yatay olarak
degisir. (Uzaktan kumanda ekraninda ayarlanan
fan hizi ve hava akig yonu géruntulenir.)

= NEM ALMA MODUNUN
KARAKTERISTIKLERI

* Buiglem, i¢ ortam sicakligini disirmeden nem
seviyesini dusurdr. Calistirma digmesine
basildigi1 andaki i¢ ortam sicakhgi, ayar
sicakhgidir. Bu galisma modu sirasinda fan hizi
ve sicaklik otomatik olarak ayarlanir, bu nedenle
uzaktan kumanda ekraninda fan hizi ve ayar
sicakligi goéruntilenmez.
ic ortam sicakliginin ve nemin etkin sekilde
distrilmesiicin, dncelikle SOGUTMA MODUNU
kullanarak i¢ ortam sicakligini disiriin ve
ardindan NEM ALMA MODUNU kullanin. i¢
ortam sicakhdi dusuraldigunde, i¢ Uniteden hava
akigi durabilir.

 Surekli asagiya dogru hava akisi yoniinde
calisirken, yatay kanat Uzerinde yogunlagsma
olmasini 6nlemek icin belirli bir stire otomatik
olarak belirlenen yéne dogru hava uflenir.
(Uzaktan kumanda belirlenen hava akisi yonini
gOsterir.)

« NEM ALMA MODU, i¢ ortam sicakligi
dusukkenkullanilirsa, i¢ Unitenin i1s1 esanjérinde
donmeydana gelir. Bu durumda, klima otomatik
olarak bir sure DEFROST MODUNA gegecektir.
Eriyen suyun tasmamasi igin dusiik bir fan hizi
kullanilir.

W SES BASING SEVIYESI

» Ses basinci seviyesi 70 dB(A) degerinin
altindadir.

HAVA AKIS YONUNUN AYARLANMASI

Hava akisi yonu ayari her hava c¢ikigi i¢in ayri ayri

yapilabilir. (sadece BRC1E53)

* Hava cikisi belirleme isaretini kontrol edin (sayfa
4'e bakin) ve hava akisi yonunu ayarlamak igin
uzaktan kumanday! kullanin. (Ayrintilar igin
uzaktan kumanda ile verilen kullanim kilavuzuna
bakin.)

* Hava ¢ikisindaki yatay kanatlar i¢ Unite dururken
kapanir.

) HAVA AKIS YONUNOUN
g AYARLANMASI

Hava akis yonina ayarlamak igin HAVA AKIS
YONU AYARLAMA diigmesine basin.

Yukari ve asagi yon ayari

HAVA AKISI YONU géstergesi
soldaki gibi salinim hareketi
goOsterir ve hava akis yonu
devamli olarak degisir.
(otomatik salinim ayari)

Hava akis yoninu segiminize gore
belirlemek icin HAVA AKIS YONU
AYARLAMA digmesine basin.

HAVA AKISI YONU géstergesinin
salinim hareketi durur ve hava
akis yonu sabitlenir (Sabit hava

akis yonu ayari).

YATAY KANADIN HAREKETI

Asagidaki kosullarda hava akis yénu bir
mikroislemci tarafindan kontrol edilir ve ekranda
goruntilenenden farkli olabilir.

* SOGUTMA * ISITMA
Calisma * OTOMATIK * OTOMATIK ISITMA
modu SOGUTMA
* NEM ALMA
Yatay kanatlarda Hava akigi yonu, yatay
yogusmanin olarak degisir, boylece
engellenmesi i¢in hava |havanin dogrudan
bir sure otomatik olarak |odadaki insanlara
ayarlanan yénde dogru Uflenmesi
Uflenir. engellenmis olur.
Yukar ve ® Sirekli olar?k ?§ag| * Oda S|cakllgi1|,
asag yoni hava akis yénunde ayar sicakhgindan
calisiyorsa yuksekse
¢ ISITMA MODU
bagslarsa veya
DEFROST MODU
sirasinda
(dis Unitede don
meydana gelirse)
NOT

* Es zamanli galisan bir sistemde (iki veya G¢) grup
kontrol gerceklestirildiginde, akig yonu bagimh
Unitelerde ayri ayri ayarlanamaz.
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ic tinite (Bagh)

ic inite (Ana)

Dis Unite

Uzaktan kumanda
ikili

Uclii
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Onerilen hava iifleme yénii konumlari

Isitma

Hava aklis yonu sabitlenirken, hava akisinin
yukarida belirtilen konumlarda kullaniimasi onerilir.

7. OPTIMUM CALISMA

Klimanin uygun calistigindan emin olmak igin

asagidaki uyarilara dikkat edin.

+ SOGUTMA MODU sirasinda perde ya da jaluzi
kullanarak odaya direk gines 1s131 girmesini
engelleyin.

» Kapilarin ve pencerelerin kapali olmasini
saglayin. Kapi ve pencereler agik oldugunda
odadaki hava disari ¢ikacak ve 1sitma veya
sogutma operasyonlarinin etkileri azalacaktir.

» Klimanin hava giris ve hava ¢ikiglarina kesinlikle
herhangi bir esya koymayin. Aksi takdirde,
sogutma/isitma etkisi azalabilir veya ¢alisma
durabilir.

» Konforlu bir ortam icin oda sicakligini uygun
olarak ayarlayiniz. Agiri derecede Isitma ya da
sogutma yapmayin.

Aksi takdirde, elektrik sarfiyati artar.

* Ekranda " .g=" veya "Filtre temizleme zamani"
goruntilendiginde, yetkili servis personelinden
filtreleri temizlemesini isteyin.

(Bkz. "BAKIM (SERVIS PERSONELI iGiN)",
sayfa 8)

i¢ Unitenin kirli hava filtresiyle galistiriimasi,
kapasiteyi dusurebilir veya arizaya neden olabilir.

* Televizyonlari, radyolari ve stereo cihazlari i¢
Uniteden ve uzaktan kumandadan en az 1 m
uzaga yerlestirin.

Aksi takdlirde, géruntuler bulaniklasabilir ve

parazit meydana gelebilir.

e Cok uzun sureli kullanilmayacaksa, gli¢ devresi
kesicisini kapatin. Gu¢ devresi kesicisi agik
konumdayken, klima ¢alismasa bile bir miktar
elektrik sarfiyati olur. (*1)

Enerji tasarrufu igin guc devresi kesicisini kapali

konuma getirin. Cihaz tekrar ¢alistirilmadan 6nce,

dizgun calismasi igin glc devresi kesicisini

6 saat 6nceden acik konuma getirin.

(Bkz."BAKIM (SERVIS PERSONELI iCiN)",

sayfa 8) (*2)

*1 Dis Unite galismiyorken tiketilen elektrik
miktari, modele goére degisir.

*2 Gug devresi kesicisi kapali konuma
getiriimeden onceki ayarlar kaydedilir.
(Zamanlayici ayari silinir.)

* Hava akis yonu ayar iglevini tam olarak kullanin.
Soguk hava zeminde, sicak hava ise tavanda
yogunlasir.

SOGUTMA veya NEM ALMA MODU sirasinda

hava yéniuni yatay konuma; ISITMA MODU

sirasinda ise asagi yone ayarlayin.

Havanin dogrudan insanlarin bulundugu yerlere

dogru Uflenmesine izin vermeyin.

* ZAMANLAYICI MODUNU etkin sekilde kullanin.
ic ortam sicakliginin, ayarlanan sicakliga gelmesi
zaman alabilir. islemin, ZAMANLAYICI MODU
kullanilarak énceden baslatiimasi dnerilir.

8. BAKIM (SERVIS ELEMANLARI IGIN)

SADECE YETKILi SERViIS ELEMANI BAKIM
YAPABILIR

—/\ UYARI

¢ Klima yakininda tutusabilir gaz (6rnegin, sa¢
spreyleri veya bocek ilaglari) kullanmayin.

* Klimayi benzen veya tinerle silmeyin.

Bu, ¢atlaklara, elektrik carpmasina veya
yaralanmalara sebep olabilir.

* Parmaklarinizi veya tahta pargalarini hava
girisine, hava c¢ikigina veya yatay kanada
sokmayin. Fan yiksek hizda donmektedir,
yaralanabilirsiniz.

— /\ IKAZ

* Klimayi su ile yikamayin.

Bu, sizinti nedeniyle elektrik garpmasina
veya yangina neden olabilir.

* Klimada bakim yaparken klimayi
kapattiginizdan ve gii¢ besleme
kesicisinin ¢ikarildigindan emin olun.
Gi¢ beslemesi ¢cikariimazsa elektrik
carpmalari ve yaralanmalar olusabilir.
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* Yiuksek bir yerde ¢alisirken ayaklarinizin
bulundugu yere dikkat edin.
Ayaklarin oldugu yer dengeli degilse,
diisme ve yuvarlanma nedeniyle yaralanmalar
olusabilir.

NOT

* Temizlik diginda hava filtresini gikarmayin.
Bu, cihazin galismamasina neden olabilir.

* Hava girigine belirtilen hava filtresi disinda
maddeler (kagit havlu gibi) takmayin.
Performans diisebilir ve donmalar veya su
sizintisi olusgabilir.

HAVA FILTRESI NASIL TEMIZLENIR

Uzaktan kumandada " .g& " veya "Filtre temizleme
zamani" ibaresini gérdiginizde hava filtresini
temizleyin.
* Bu ibare belirli bir sire calistiktan sonra belirir.
NOT
* " g5 " veya "Filtre temizleme zaman" belirtiminin
zamanini degistirebilirsiniz.
i¢ tinite havanin kirli oldugu bir yerde
cahistirilacaksa, ¢ozilim igin bayinize danisin.

— Belirtimin goérintilenmesine
Kirlilik -
kadar gececek sure
Normal 2500 saat (bir yila esit)
Daha kirli 1250 saat (yarim yila esit)

* Hava filtresindeki kirliligin giderilmesi zor ise hava
filtresini degistirin.
(Yedek hava filtresi istege bagli satin alinan bir
aksesuardir)

1. Emis 1zgarasini agin.
Es zamanli olarak iki digmeyi yavasca emis
1zgarasina dogru kaydirin.

2. Hava filtresini gikartin.
Calismayi asagida anlatildigi sekilde yapin.
1 Asagdi egimli hava filtresi ucunu ¢ekin ve hava
filtresinin 1zgara korumasindaki kanca
deliginden kancayi ¢ikarin. (sag ve sol)

2 Hava filtresini kaldirin ve hava filtresinin
Izgara Ust korumasindaki kanca deliginden

kancay! ¢ikarin. (hem sol hem sag)

d

Izgara Ust parga ¢ikintisi
Filtre

Cikinti

Hava filtresi ucu

o O T QO

3. Filtreyi temizleyin.
Kirliligi elektrikli supurge ile temizleyin ve su ile
yikayin.

Hava filtresi asiri -

kirli ise yumusgak
bir firga kullanarak

Kuruladiktan
5 sonra, hava
'8~ filtresini gdlgede

notr bir deterjan o kurumaya birakin
ile yikayin. '
NOT
* Hava filtresini 50°C veya uzeri sicaklikta su ile
yikamayin.

Bu, renk solmasina veya deformasyona neden
olabilir.

* Filtreyi ates ile iIsitmayin.
Bu, yanmaya neden olabilir.

4. Hava filtresini takin.
Hava filtresini 2. maddede anlatilanin ters
yéninde takin.

5. Emis 1zgarasini kapatin.
Es zamanli olarak iki dugmeyi kaydirin, emis
Izgarasini yavasga kaldirin ve 1. maddede
anlatilanin ters yoninde monte edin.

6. Giicii actiktan sonra, uzaktan kumandada
goriuntiilenen " .s&" veya "Filtre temizleme
zamani" ibaresini kapatin.

* Ayrintilar icin uzaktan kumanda ile verilen
kullanim kilavuzuna bakin.
Bu belirtim ¢alisma sirasinda veya cihaz
durduruldugunda kapatilabilir.

NOT
* Emis 1zgarasini kapatirken bu serit sikisabilir.
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Emis 1zgarasini kapatmadan 6nce seridin
emis 1zgarasinin kenarindan tagsmadigindan

emin olun.

b Emis 1zgarasi

EMIS IZGARASININ TEMIiZLENMESI

1. Emis 1zgarasini agin.
Es zamanl olarak iki dugmeyi yavasca emis

1Izgarasina dogru kaydirin.

2. Emis 1zgarasini ¢ikartin.
1 I¢ Gnitedeki 4 seridi gikarin. (Asagidaki sekile
bakin.)
2 Emis 1zgarasini 45° agin ve kaldirin.
Ardindan, kancali yerden ¢ikartin. (3 konum)

Seritlerin gegirildigi konum (Toplam 4 konum)
Kanca konumu (3 konum)
Kancayi ¢ikarin

o O T QO

Seritlerin gegirildigi konum

3. Hava filtresini ¢ikartin.
Bkz. "HAVA FILTRESIi NASIL TEMIZLENIR",
sayfa 9, 2. adim.

4. Emis 1zgarasini temizleyin.
Emis 1zgarasini yumusak bir firca kullanarak
notr deterjan ile yikayin ve kurulayin.

Deterjan

Emis 1zgarasi asiri kirli oldugunda

* Havalandirma fanlari ve araliklar icin deterjani
dogrudan emis 1zgarasina sikin ve yaklagik
10 dakika bu sekilde bekletin.
Sonra, emis 1zgarasini dikkatli bir sekilde su
ile yikayin.

NOT

* Emis 1zgarasini 50°C veya lizeri sicaklikta
su ile yikamayin.
Bu, renk solmasina veya deformasyona
neden olabilir.

* Emis 1zgarasini kurularken dogrudan ates
ile 1Isitmayin. Bu, yanmaya neden olabilir.

* Gaz, benzen, tiner, parlatici toz veya piyasada
satilan sivi bocek ilaglarini kullanmayin.
Bu, renk solmasina veya deformasyonaneden
olabilir.

5. Hava filtresini takin.
Bkz. "HAVA FILTRESI NASIL TEMIZLENIR",
sayfa 9, 4. adim.

6. Emis 1zgarasini takin.
Emis 1zgarasini 2. maddede anlatilanin ters
yéninde takin.

7. Emis 1zgarasini kapatin.
Es zamanl olarak 2 digmeyi 1. maddede
anlatilanin ters yonune kaydirin, emis 1zgarasini
yavasca kaldirin ve sikica sabitleyin.

DIS PANELLERIN VE UZAKTAN
KUMANDANIN TEMIZLENMESI

* Yumusak ve kuru bir bezle silin.

* Leke cikarilamadiginda, bezi su ile inceltilmig nétr
deterjana sokun ve sikin.
Bu bezle lekeyi ¢ikardiktan sonra kuru bezle silin.

NOT

* Gaz, benzen, tiner, parlatici toz veya piyasada
satilan sivi bécek ilaglarini kullanmayin.
Bu, renk solmasina veya deformasyonaneden
olabilir.

* Bunlari 50°C veya uzeri sicaklikta su ile
yitkamayin.
Bu, renk solmasina veya deformasyonaneden
olabilir.

10
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® MEVSIMSEL KULLANIM ONCESI
VE SONRASI TEMIZLIK

UZUN SURE ARADAN SONRA TEKRAR
CALISTIRMA YAPMA ZAMANI

Asagidakileri dogrulayin.

« i¢ ve dis Unitelerin hava girig ve gikisinin
kapali olup olmadigini kontrol edin.
Tam engelleri kaldirin.
Engeller fan hizini disurerek, performansin
azalmasina ve cihazlarin arizalanmasina
neden olabilir.

Hava filtresini temizleyin.

» Hava filtresini temizledikten sonra yerine
takildigindan emin olun.
(Bkz. "BAKIM (SERVIS PERSONELI iGiN)",
sayfa 8)
istege bagli olarak ayrica satilan hava filtresini
takma, ¢ikarma veya temizleme ile ilgili bilgiler
icin hava filtresindeki kullanim kilavuzuna bakin.

e Glcl actiktan sonra, uzaktan kumandada
goruntulenen " g5 " veya "Filtre temizleme
zaman!" ibaresini kapatin.

* Ayrintilar icin uzaktan kumanda ile verilen
kullanim kilavuzuna bakin.
Bu belirtim calisma sirasinda veya cihaz
durduruldugunda kapatilabilir.

Gig¢ devresi kesicisini calismadan en az 6 saat

once acik konuma getirin.

 Klimanin sorunsuz bir sekilde devreye sokulmasi
ve klimanin korunmasi igin bu gereklidir.

» Gug devresi kesicisi agik konuma getirildiginde,
uzaktan kumanda ekraninda bir simge
goruntulenir.

Klimaya gii¢ beslendikten sonra 6 saat
icerisinde ISITMA MODU kullanilirsa.

Bazi model serileri, cihazlari korumak icin
asagida aciklanan iglemi gerceklestirir.

Klimaya gug¢ beslemesi yapildiktan sonraki 6 saat
icerisinde ISITMA MODU bagslatilirsa, i¢ tnite fani,
cihazlari korumak icin dis Unitenin ¢alismasi
sirasinda yaklasik 10 dakika durur.

Yukaridaki igslem yalnizca montaj icin dedgil,

glg¢ devresi kesicisi her kapali/agik konuma
getirildiginde uygulanir.

Rahat kullanim igin, ISITMA MODUNUN mevsimsel
kullanimi sirasinda glg¢ beslemesi kesicisini
kapatmayin.

KLIMA UZUN SURE KULLANILMAYACAKSA
YAPILMASI GEREKENLER

Uygun bir giinde FAN MODUNU yarim
glin ¢aligtirin ve i¢ Uniteyi kurutun.
* Bu kuf olusumunu engelleyebilir.

Gigc devresi kesicisini kapali konuma getirin.

» Gug devresi kesicisi agik konumdayken, klima
calismasa bile az miktarda elektrik sarfiyati
gerceklesir.

Enerji tasarrufu igin gli¢ devresi kesicisini kapali
konuma getirin.

* Gug devresi kesicisi kapall konuma getirildiginde,
uzaktan kumanda ekranindaki simge kaybolur.

Hava filtresini temizleyin.

* Temizlik isleminden sonra hava filtresinin
baslangigtaki konumuna takildigindan emin olun.
(Bkz. "BAKIM (SERVIS PERSONELI iGIiN)",
sayfa 8)
istege bagli olarak ayrica satilan hava filtresini
takma, cikarma veya temizleme ile ilgili bilgiler
icin hava filtresindeki kullanim kilavuzuna bakin.

NOT

Birka¢ mevsim kullanimdan sonra klimanin igi
kirlenebilir, bu da performans azalmalarina ve
su sizintilarina neden olabilir.

i¢ Gnitenin icinin temizlenmesi ile ilgili bilgiler igin
bayinize danisin. Bu is yetkili servis elemani
gerektirir.

ITHALATGI FIRMA

DAIKIN ISITMA VE SOGUTMA SISTEMLER | SAN. TiC.A.S.
Kiglkbakkalkdy Mah.Kayisda g1 Cad.No:1 Kat:21-22
34750 Atasehir ISTANBUL/TURKIYE

9. KLiMA ARIZALARI DEGILDIR

Asagidaki durumlar klima arizasi oldugunu
gostermez
* Klimaya gug¢ beslendikten sonra 6 saat
icerisinde ISITMA MODU kullanilirsa.
Bazi model serileri, cihazlari korumak igin
asagida aciklanan igslemi gergeklestirir.
Klimaya gug¢ beslemesi yapildiktan sonraki 6 saat
icerisinde ISITMA MODU baslatilirsa, i¢ Unite
fani, cihazlari korumak igin dig Unitenin ¢alismasi
sirasinda yaklasik 10 dakika durur.
Yukaridaki igslem yalnizca montaj igin degil,
guc devresi kesicisi her kapali/agik konuma
getirildiginde uygulanir.
Rahat kullanim i¢in, ISITMA MODUNUN
mevsimsel kullanimi sirasinda gig¢ beslemesi
kesicisini kapatmayin.

Tarkce
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I. KLIMA VERIMLI SEKILDE CALISMIYOR

» ACMA/KAPAMA diigmesine bastiktan
sonra klima hemen tekrar ¢aligmaya
baglamaz.

¢ SICAKLIK AYARI bir 6nceki pozisyonuna
dondiiraldigiinde klima diigmeye
basildiktan hemen sonra tekrar
calismaya baslamaz.

CALISMA lambasi yaniyorsa klima normal
durumdadir.

Klima hemen calismaya baglamaz ¢inki
guvenlik elemanlari klimanin fazla
yuklenmesini 6nlemek icin calisir.

3 dakika sonra klima otomatik olarak
calismaya baslar.

* "X )" simgesi goriuntiilenirken
klima galigmaya baglamaz ve ¢aligma
diigmesine basildiktan sonra bu
simge birka¢ saniye yanip soner.

Bunun nedeni klimanin merkezi kontrol
altinda olmasidir.

Gostergenin yanip sénmesi klimanin uzaktan
kumanda ile kontrol edilemedigini bildirir.

* Klimaya gui¢ beslendikten sonra 6 saat
icerisinde ISITMA MODU kullanilirsa.
Bazi model serileri, cihazlari korumak igin
asagida aciklanan igslemi gerceklestirir.
Klimaya gli¢ beslemesi yapildiktan sonraki
6 saat icerisinde ISITMA MODU baslatilirsa,
i¢ Unite fani, cihazlari korumak icin dis
Unitenin galismasi sirasinda yaklasik
10 dakika durur.

Yukaridaki islem yalnizca montaj icin dedgil,
gu¢ devresi kesicisi her kapali/agik

oOnlemek igin otomatik olarak DEFROST
MODUNA gecmistir.

Maksimum 10 dakika sonra, klima
baslangic¢taki calisma moduna geri
donecektir.

Il. CALISMA BAZEN DURUYOR
¢ Uzaktan kumanda ekraninda "U4" ve "U5"

kodlari goriintiileniyor ve ¢alisma
duruyor. Ancak, birka¢ dakika sonra
yeniden basliyor.

Klima disindaki cihazlardan kaynaklanan
parazit nedeniyle, i¢ ve dis Uniteler ile
uzaktan kumandalar arasindaki iletisim
kesilmis ve ¢alisma durmustur.

Elektrik paraziti distiginde, klima
otomatik olarak yeniden baslar.

lll. FAN DEVRI, AYAR DEGERINDEN FARKLI
* Fan devri kontrol diigmesine basiimasi

fan devrini degistirmiyor.

SOGUTMA MODU sirasinda, eriyen suyun
tasinmamasi igin disuk bir fan hizi kullanilir.
DEFROST MODU (ISITMA MODU)
sirasinda, havanin dogrudan size dogru
Uflenmesini 6nlemek i¢in klimanin hava
akisi durur. Kisa bir slire sonra, fan hizi
degistirilebilir.

(Fan hizi, NEM ALMA MODUNDA
ayarlanamaz.)

ISITMA MODU sirasinda, oda sicakhgi, ayar
sicakligina ulastiginda dis Unite durur ve i¢
unite hafif tfleme moduna gecer.

Fan hizinin degismesi zaman alacaktir.
Ayar sicakhgini yukseltin.

Kisa bir sire sonra, fan hizi degisir.

konuma getirildiginde uygulanir.

Rahat kullanim igin, ISITMA MODUNUN
mevsimsel kullanimi sirasinda gl¢
beslemesi kesicisini kapatmayin.

IV. HAVA AKISI YONU AYARDAN FARKLI VEYA
HAVA AKISI YONU UZAKTAN KUMANDADA
GORUNTULENENDEN FARKLI

¢ Uzaktan kumanda ekraninda salinim

* Dig uinite duruyor.

ic ortam sicakligi, ayarlanan sicaklik
degerine ulagsmistir.
i¢ tinite, FAN MODUNDADIR.
SOGUTMA MODU
(OTOMATIK SOGUTMA MODU):
Ayar sicakhgini disran.
ISITMA MODU
(OTOMATIK ISITMA MODU):
Ayar sicakhgini yukseltin.
Calisma, klima normal duruma déndikten
kisa bir sire sonra baslayacaktir.

¢ Uzaktan kumanda ekraninda " go 2"

simgesi goriintiileniyor ve hava akisi
duruyor.

Klima, dis Unite Uzerindeki don miktari
arttigindan isitma kapasitesinin diismesini

simgesi goriintiilenmesine ragmen, yatay
kanatlar salinim hareketi yapmiyor.
<ISITMA MODU>
Calisma henliz baslatildigindan veya
i¢c ortam sicakhgi, ayarlanan sicakliktan
ylUksek oldugundan havanin dogrudan
odada bulunanlara dogru tflenmemesi igin
hava akis yonU, yatay olacak sekilde kontrol
ediliyordur.
Kisa bir sure sonra hava akig yonu
degistirilebilir.
(Bkz. "YATAY KANADIN HAREKETI",
sayfa 7.)

12
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Uzaktan kumanda ekranindaki hava
akis yonii ile yatay kanatlarin gercgekteki
calismasi birbirinden farklilik gosteriyor.

<SOGUTMA ve NEM ALMA MODLARI>
Hava akis yonu, asagi dogru
ayarlandiginda, kanatlarda yogusma
olusmamasi icin, kisa bir slire hava akis
yonu, ekranda goruntilenenden farkli olur.
<ISITMA MODU>
Calisma hentiz baglatildigindan veya
i¢c ortam sicaklgi, ayarlanan sicakliktan
yiuksek oldugundan havanin dogrudan
odada bulunanlara dogru tflenmemesi icgin
hava akis yonu, yatay olacak sekilde kontrol
ediliyordur.
Kisa bir sire sonra hava akis yénu,
ayarlanan yéne degisecektir.
(Bkz. "YATAY KANADIN HAREKETI",
sayfa 7.)

V. YATAY KANATLAR KAPANMIYOR

Calisma durmasina ragmen, yatay
kanatlar kapanmiyor.

Cunkil yatay kanatlar klimadan hava akigi
durdugunda kapanir.

Kisa bir sure sonra, yatay kanatlar kapanir.

VI. KLIMADAN BEYAZ BUHAR GELIYOR

SOGUTMA MODU sirasinda nem yiiksek
oldugunda. (Yagh veya tozlu ortamlarda)
ic Unitenin icin asin derecede kirlendiyse,
odanin i¢indeki sicaklik dagilimi dizgln
olmaz.

ic Gnitenin icini temizlemek gereklidir.

ic Unitenin temizlenmesi ile ilgili detaylari
bayinize danisin.

Bu temizlik yetkili servis elemani gerektirir.
Calisma ortamini kontrol edin.

Klima DEFROST MODUNA ve DEFROST
MODUNDAN sonra ISITMA MODUNA
getirildiginde.

Defrost nedeniyle meydana gelen nem,
buhar olur ve orada kalir.

Uzaktan kumanda ekraninda " @@= "
simgesi géruntileniyorsa, DEFROST MODU
kullaniliyordur.

VIl. KLIMA GURULTUSU

* Klima SOGUTMA veya DEFROST

MODUNDA iken devamh diisiik bir "suuu™
sesi veya klima DEFROST MODUNDA
iken bir damlama sesi duyulur.

Bu i¢ Unite ve dis Unite iginden gegen
sogutucu gazin sesidir.

Calisma durduruldugunda veya

hemen sonra veya DEFROST MODU
durduruldugunda veya hemen sonra

bir "suuu" sesi duyuluyor.

Bu sesin nedeni sogutucu akisinin

durmasi ya da degismesidir.

ISITMA MODUNDA, klima otomatik

olarak DEFROST MODUNA gecmistir.
Uzaktan kumanda ekraninda "g/@ 2"
simgesigoruntulenir.

Maksimum 10 dakika sonra, klima
baslangigtaki ¢alisma moduna geri dénecektir.
Klima durdugunda ya da SOGUTMA
MODUNDA iken devamhi disiik bir "suuu
sesi duyulur.

Drenaj pompasi galistiginda bu ses duyulur.
SOGUTMA MODU sirasinda i¢ (initedeki
havadan alinan sivi bosaltilir.

Klima ¢aligirken ya da ¢alisma
durdurulduktan sonra "pishi-pishi”

akis sesi duyulur.

Sicaklik dedisiminden dolayi regine
parcalarin genlesmesi ve buzulmesinden
dolayi bu ses ortaya cikar.

VIII. i¢ UNITELERDEN TOZ CIKIYOR
* Sistem uzun siire ¢alistirimadan sonra

calismaya basladiginda digariya toz iifler.

Toz Unitenin Gfleme cikigl tarafindan
emilmigtir.

IX. iC UNITELERDEN KOKU GELIiYOR
* Caligma sirasinda

Unite mobilyalarin, odanin, sigara ve benzeri
seylerin kokularini igine ¢eker ve sonra
disar Ufler.

Koku sorun olusturuyorsa, i¢ ortam sicakligi
ayar sicakligina ulastiktan sonra, fan hizini
sifir hava akis hizina ayarlayin.

Detaylar igin bayiniz ile gorisun.

X. KLIMA VERIMLIi SEKILDE SOGUTMUYOR
* Klima NEM ALMA MODUNDA caligiyor.

Unite, nem alma modunda i¢c ortam
sicakligini mimkdn oldugunca
dustrmeyecek sekilde calisir.

ig ortam sicakligint SOGUTMA MODUNU
kullanarak distrtin ve ardindan NEM ALMA
MODUNU kullanin.

(Bkz. "NEM ALMA MODUNUN
KARAKTERISTIKLERI", sayfa 7.)

« [¢ linite calismaya basladiktan sonra bir
¢inlama sesi geliyor.
Bu ses yatay kanatlar hareket ettiren
motorlarin ¢alismasindan kaynaklanir.
Yaklasik bir dakika sonra kesilecektir.
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* 6~7. sayfada verilen SOGUTMA
MODUNUN karakteristikleri, ISITMA
MODUNUN karakteristikleri ve NEM ALMA
MODUNUN karakteristikleri boliimlerini
dikkatlice okuyun.

10. SORUN GIDERME

Servisi aramadan 6nce, liitfen su hususlari
kontrol edin.

1. Klima hi¢ ¢alismiyor.

* Sigortalarin yanik olmadigini kontrol edin.

Gug girigini kesin.

* Glg devresi kesicisinin yanmis olup

olmadigini kontrol edin.

Gug devresi kesicisinin tirnagi OFF konumda
ise, guc¢ devre kesicisi anahtarini kullanarak
glcu agin.

Gug¢ devresi kesicisinin digmesi hata
konumundaysa, gug¢ devresi kesicisi anahtari
ile glcu acmayin.

Bayinize danisin.

1

Glc devresi kesicisi (topraklama kagag: kesicisi)
Tirnak
Ariza konumu

Enerji kesintisi olup olmadigini kontrol edin.
Enerji gelen kadar bekleyin. Eger, enerji kaybi
galisma esnasinda kesilirse klima enerji
geldiginde otomatik olarak galismaya
baslayacaktir.

2. Klima cahlistirildiktan sonra klima ¢aligsmasi

duruyorsa.
* i¢c ve dis Unitenin hava giris ve cikislarinin bir

esyayla kapanip kapanmadigini kontrol edin.
Tikanikhdi acin ve iyi havalandiriimasini
saglayin.

Hava cikisindaki yatay kanatlar i¢ Unite
dururken kapanir.

Hava filtresinin tikali olup olmadigini

kontrol edin.

Yetkili servis personelinden hava filtrelerini
temizlemesini isteyin.

Hava filtresi toz veya kir nedeniyle tikanirsa,
klimanin hava akis hacminde ve
performansinda disids meydana gelir ve
glc tuketimi artar.

Ayrica, hava cikiginda ¢ig yogusmasina da
neden olabilir.

(Bkz. "BAKIM (SERVIS PERSONELI iGiN)",
sayfa 8)

3. Klima galisir ama yeterli olarak sogutup
iIsitmaz.

« i¢ ve dis Unitenin hava giris ve ¢ikiglarinin bir
esyayla kapanip kapanmadigini kontrol edin.
Tikanikhgi acin ve iyi havalandiriimasini
saglayin.

Hava c¢ikisindaki yatay kanatlar i¢ Gnite
dururken kapanir.

Tikanikliklar fan hizini digurdr ve dolayisiyla
performans disUsline ve desarj edilen havanin
emilmesi halinde arizalara neden olur.
Gereksiz elektrik sarfiyatina yol agar ve ayrica
cihazlarin durmasina da neden olabilir.

* Hava filtresinin tikal olup olmadigini kontrol
edin.

Yetkili servis personelinden hava filtrelerini
temizlemesini isteyin.

Hava filtresi toz veya kir nedeniyle tikanirsa,
klimanin hava akis hacminde ve
performansinda disis meydana gelir ve glg
tiketimi artar.

Ayrica, hava ¢ikisinda ¢ig yogusmasina da
neden olabilir.

(Bkz. "BAKIM (SERVIS PERSONELI iGiN)",
sayfa 8)

e Ayar sicakliginin uygun olup olmadigini
kontrol edin.

Sicakligi, fan hizini ve hava akigi yoninu
uygun sekilde ayarlayin.

» FAN DEVRI diigmesinin, DUSUK DEVIR
konumuna ayarlandigini kontrol edin.
Sicakligi, fan hizini ve hava akigi yoninu
uygun sekilde ayarlayin.

e Hava akigi yonunun uygun olup olmadigini
kontrol edin.

Sicakligi, fan hizini ve hava akigi yoninu
uygun sekilde ayarlayin.

» Kapilarin veya pencerelerin agik olup
olmadigini kontrol edin.

Ruzgari 6nlemek icin pencere ve kapilari
kapatin.

* Odaya direk gun 1181 gelip gelmedigini
(sogutma modunda) kontrol edin.

Perde ya da kapatici kullanin.

* Odada ¢ok fazla sayida insan varsa
(sogutma sirasinda).

* Odada asiri miktarda 1si kaynagi olup
olmadigini (sogutma sirasinda) kontrol edin.

4. Agcmal/kapama diigmesine basiimadigi halde
calisma gerceklesti ve durdu.

* ACMA/KAPAMA zamanlayici iglevinin
kullaniimadigindan emin misiniz?
ACMA/KAPAMA zamanlayicisini kapal
konuma getirin.

Lutfen uzaktan kumanda ile birlikte verilen
kullanim kilavuzuna bakin.

14
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* Bir uzaktan kumanda cihazinin bagh
olmadigindan emin misiniz?
Durdurma komutunu veren merkezi
kumanda odasina danisin.

* Merkezi kumanda ekraninin agiilmadigindan
emin misiniz?
Durdurma komutunu veren merkezi kumanda
odasina danisin.

Yukaridaki hususlar kontrol edilmesine
ragmen sorun ¢ézilmuiyorsa, lGtfen sorunu
kendi basiniza onarmaya calismayin.

Boyle bir durumda daima bayiinize danisin.
Bayiinize danigirken, litfen sorun belirtisini ve
model adini (model adi levhasinda yazilidir)
belirtin.

Asagidaki arizalarla karsilasirsaniz, agiklanan
onlemleri alin ve bayinize danigin.
Klima yetkili servis elemani tarafindan onariimalidir.

—/\ UYARI

Klima anormal durumlar gosteriyorsa (yanik
kokusu gibi), enerji kablosunu ¢ikarin ve
klimayi satin aldiginiz bayi ile gorusun.

Bu sartlarda klimanin ¢galismaya devam
ettiriimesi klimanin bozulmasina, elektrik
¢arpmasina ya da yangina neden olabilir.
Bayinize danisin.

* Sigorta, gu¢ devresi kesicisi veya toprak kacagi
kesicisi gibi bir emniyet cihazi sik sik devreye
giriyorsa;

Onlem: Ana gii¢ diigmesini agmayin.

* ACMA/KAPAMA digmesi diizgln
calismadiginda;

Onlem: Ana gii¢ digmesini kapatin.

« I¢ Giniteden su siziyorsa.
Onlem: Calismayi durdurun.

*hata simgesi gérintulenir
ve galisma lambasi yanip
sénmeye baglar.
Sogt *Bir uyar meydana gelirse (j

| =P |k sadece hata simgesi yanip

8°C sOner ancak galisma — £
| |lambasi yanip sénmez.
e «Hata kodunu ve iletisim bilgilerini
goruntulemek icin, Meni/Giris digmesine
basin.

Calisma
lambasi

U Dugmesii

*Hata kodu yani soner ve irtibat adresi
ve model ismi belirecektir.

*Hata kodu ve Model ismi ile ilgili olarak
Daikin bayinizi bilgilendirin.

Hata Kodu:A1
lletisim bilgisi
0123-4567-8900

i¢ Unite Modeli ~ —-/000
Dis Unite Modeli —-/000

& Geri

11. BERTARAF GEREKSINIMLERI

Kumandasi ve pilleriyle birlikte tiriiniiniiz
bu simgeyle isaretlenmistir. Bu simge,
elektrikli ve elektronik uriinlerin ve pillerin
ayrilmamis evsel atiklarla
karistirlmamasi gerektigini gosterir. Piller
icin, bu simgenin altinda ayrica bir kimyasal simge
bulunabilir. Bu kimyasal simge, pilin belirli bir
konsantrasyonun lizerinde agir metal icerdigi anlamina
gelir. Olasi kimyasal simgeler sunlardir:
Pb: kursun (>%0,004)
Sistemi kendi kendinize demonte etmeye calismayin:
Urinun demonte edilmesi ve sodutucu, yag ve diger
parcalarla ilgili islemler yerel ve ulusal mevzuata uygun
olarak bir montor tarafindan gergeklestiriimelidir.
Uniteler ve atik piller yeniden kullanim, geri déniistiirme
ve geri kazanim igin 6zel bir isleme tesisinde islenmelidir.
Dogru sekilde bertaraf edilmesini saglayarak, ¢cevre ve insan
sagligi Uzerindeki olasi olumsuz sonuglarin dnlenmesine
yardimci olursunuz.
Litfen daha fazla bilgi icin montor veya yetkili servis ile irtibat
kurun.

Tarkce
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	İÇİNDEKİLER
	Orijinal yönergeler İngilizce yazılmıştır. Diğer tüm dillerdeki kılavuzlar orijinal kılavuzun çevirisidir.
	*Bu cihazın sadece şu dış ünite modellerine bağlı olduğu uygulamalar için geçerlidir: RZAG71, RZAG100, RZAG125, RZAG140, RZASG71, RZASG100, RZASG125, RZASG140.
	• Ürünlerimizin kullanım ömrü on (10) yıldır

	1. GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
	Klimadan tam olarak fayda sağlamak ve yanlış kullanımdan doğabilecek arızaları önlemek için kullanımdan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun. Bu ürün, "genel halkın erişimine açık olmayan aletler" sınıfına dahildir.
	• Bu kılavuzda önlemler UYARILAR ve İKAZLAR olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Aşağıda verilen tüm önlemleri dikkate aldığınızdan emin olun: Tümü güvenliğin sağlanması için önemlidir.
	UYARI Önlenememesi durumunda, ölüme veya ciddi yaralanmalara neden olabilecek potansiyel tehlikeli durumları gösterir.
	İKAZ Önlenememesi durumunda, önemsiz veya orta önem derecesine sahip yaralanmalara neden olabilecek potansiyel tehlikeli durumları gösterir. Güvenli olmayan uygulamalara karşı uyarı olarak da kullanılabilir.

	• Gerektiği zaman başvurabilmeniz için okuduktan sonra bu kılavuzu uygun bir yerde saklayın. Cihaz yeni bir kullanıcıya devredilirse kılavuzu da vermeyi ihmal etmeyin.
	• SERVİS PERSONELİ İÇİN NOT
	• Elektrikli bileşenleri (kontrol kutusunun içi, fan motoru, drenaj pompası vb.) kontrol ederken üniteye bağlı güçlerin kesildiğinden emin olun (iç ve dış ünitelerin her ikisi).
	• Isı eşanjörünü temizlerken, yukarıdaki elektronik bileşenleri çıkardığınızdan emin olun (Temizlik malzemesi ile temas olursa, yalıtım azalması nedeniyle bileşenlerin yanma riski vardır.)
	• Çalışmaya başlamadan önce güç beslemesini kesin.
	• İçinde gerilim kalacağı için, kontrol kutusu kapağını güç beslemesini kestikten sonra 10 dakika boyunca kesinlikle açmayın.
	• Kontrol kutusu kapağını açtıktan sonra, Şekil 1'de baskılı devre kartında gösterilen noktalar arasında kalan voltajı, açık parçalara dokunmadan, ölçü cihazı ile ölçün ve kalan gerilimin 50 V DC değerinden düşük olduğunu...
	1
	2
	3

	• Güç kesintisinden sonra, çalışma otomatik olarak yeniden başlatılacaktır.



	2. CİHAZI ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE NE YAPMALI
	Bu kullanma kılavuzu aşağıdaki standart kontrollü sistemler içindir.
	Çalışmaya başlamadan önce sistemin uygun olduğuna dair bayinizle bağlantı kurun.
	• Kullandığınız uzaktan kumandayla birlikte verilen kullanım kılavuzunu okuyun.

	Kablosuz uzaktan kumanda kullanılıyorsa, kablosuz uzaktan kumandayla birlikte verilen kullanım kılavuzuna bakın.
	Eğer sisteminizin alışılagelmiş montajı var ise, çalışmanın sizin sisteminize uygun olup olmadığını bayinize danışın.
	• Heat pump modeli
	Bu sistem SOĞUTMA, ISITMA, OTOMATİK, PROGRAMLI NEM ALMA VE SADECE FAN ÇALIŞMASI modlarına sahiptir.
	• Yalnız soğutma tipi
	Bu sistem SOĞUTMA, PROGRAMLI NEM ALMA VE FAN ÇALIŞMASI modlarına sahiptir.


	GRUP KONTROL SİSTEMİ VEYA İKİLİ UZAKTAN KUMANDA KONTROL SİSTEMİ İÇİN UYARILAR
	Bu sistem bireysel (bir iç ünitenin bir uzaktan kumandayla kontrol edildiği) sistemin yanı sıra iki kontrol sistemi sağlar. Üniteniz aşağıdaki kumanda sistem tipine sahipse aşağıdakileri teyit edin.
	• Grup kontrol sistemi
	Bir uzaktan kumanda maksimum 16 iç üniteyi kontrol eder. Tüm iç üniteler aynı şekilde ayarlanmıştır.

	• İki uzaktan kumandalı kontrol sistemi
	Bir iç ünite (Grup kontrol sistemi varsa, bir iç ünite grubu) iki uzaktan kumanda tarafından kontrol edilir.
	• Kombinasyon değişikliği için ya da grup kontrol ve ikili uzaktan kumanda kontrol sistemi ayarlamak için bayiniz ile bağlantı kurun.
	• Grup çalışmasının ve iki uzaktan kumandalı kontrol sistemlerinin kombinasyonunu ve ayarlarını kendi başınıza değiştirmeye çalışmayın; bunun için mutlaka bayinize danışın.



	Parçaların isimleri ve fonksiyonları
	3. ÇALIŞMA ARALIĞI
	Sıcaklık veya nem aşağıdaki şartların altında olursa, güvenlik elemanları devreye girerek klimanın çalışmasını durdurabilir ya da bazı durumlarda iç üniteden su damlayabilir.
	SOĞUTMA [°C]
	ISITMA [°C]
	* Yoğuşmayı ve iç ünitenin dışına su damlamasını önlemek için.

	D B: Kuru termometre sıcaklığı
	WB: Yaş termometre sıcaklığı
	Uzaktan kumanda ayar sıcaklığı aralığı, ısıtma/soğutma moduna bağlı olarak 16°C ile 32°C arasındadır.

	4. MONTAJ SAHASI

	Montaj yerleri ile ilgilidir
	• Klima etrafında herhangi kapatıcı bir şey olmayan iyi havalandırılan bir yere mi monte edilmiştir?
	• Klimayı aşağıdaki yerlerde kullanmayınız.
	a. Fazla mineralli yağlı ortamlarda
	b. Plaj kenarı gibi fazla tuzlu ortamlarda
	c. Sülfürik gazın çıktığı kaplıca gibi yerlerde
	d. Ciddi voltaj dalgalanmalarının olduğu fabrika ve atölye gibi yerlerde
	e. Otoyol araçlarında ve deniz araçlarında
	f. Yağ sıçramasının ve buharının çok olduğu mutfak gibi yerlerde.
	g. Elektromanyetik dalgalar yayan makinelerin olduğu yerlerde
	h. Asit ve/veya alkalin ve su buharı olan yerlerde

	• Kara karşı koruma alındı mı?
	Kardan koruyucu muhafazalar vb. hakkında ayrıntılı bilgi için, bayinize danışın.


	Kablolama ile ilgili
	• Bütün kablolama yetkili personel tarafından yapılmalıdır.
	Kablolama için bayinize danışınız. Kendi başınıza yapmayınız.

	• Klima için ayrı bir enerji kaynağıkullandığınızdan ve tüm elektrik çalışmalarının Kalifiye bir eleman tarafından yerel yasalara ve düzenlemelere uygun olarak yapıldığındanemin olunuz.

	Çalışma seslerine de dikkat ediniz
	• Aşağıdaki yerler seçildi mi?
	a. En az çalışma sesi ve titreşim yapacak ve klimanın ağırlığını kaldırabilecek bir yer.
	b. Dış ünitenin hava çıkışından üflenen sıcak havanın ve çalışma sesinin komşularınızı rahatsız etmeyeceği bir yer.

	• Dış ünitenin hava çıkışının etrafında hiçbireşya olmadığından emin misiniz?
	Bu gibi eşyalar performans düşüklüğüne veçalışma sesinin artmasına neden olabilir.

	• Kullanırken anormal bir ses duyuluyorsa, klimanın çalışmasını durdurun ve bayinize danışın.

	Drenaj boruları ile ilgili
	• Drenajın tam olarak gerçekleşmesi için, drenaj boruları doğru şekilde döşendi mi?
	Drenaj boruları doğru şekilde döşenmezse, drenaj borusunda kir ve pislik birikerek, su kaçaklarına yol açabilir. Böyle bir durumda, klimayı durdurun ve yardım için bayinize danışın.

	5. ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ
	Dış ünite ve uzaktan kumandayla birlikte verilen montaj kılavuzunu okuyun.
	Çalışma prosedürü ısı pompası tipi ya da sadece soğuk tiplere göre değişmektedir. Sistem tipinizi teyit etmesi için satıcınızla temas kurun.
	• Klimayı korumak için ana enerji kaynağını çalışmadan 6 saat önce açınız.
	• Klimanın mevsimsel kullanımı sırasında güç beslemesini kapatmayın. Klimanın sorunsuz bir şekilde devreye sokulması için bu gereklidir.
	• Ana enerji kaynağı çalışma esnasında kapanırsa, operasyon enerji geri geldiğinde otomatik olarak aynı modda tekrar başlayacaktır.


	6. ÇALIŞMA ÖZELLİKLERİ
	SOĞUTMA MODU KARAKTERİSTİKLERİ (SOĞUTMA MODU VE OTOMATİK SOĞUTMA MODU)
	• SOĞUTMA MODU, iç ortam sıcaklığı düşükken kullanılırsa, iç ünitenin ısı eşanjöründe don meydana gelir.
	Bu da soğutma kapasitesini düşürebilir.
	Bu durumda, klima otomatik olarak bir süre DEFROST MODUNA geçecektir.
	DEFROST MODU sırasında, eriyen suyun taşınmaması için düşük bir fan hızı kullanılır.
	(Uzaktan kumandada ayarlanan fan hızı görüntülenir.)
	• Dış ortam sıcaklığı yüksekse, iç ortam sıcaklığının, ayarlanan sıcaklığa gelmesi zaman alabilir.

	ISITMA MODU KARAKTERİSTİKLERİ (ISITMA MODU VE OTOMATİK ISITMA MODU)


	ÇALIŞMA BAŞLANGICI
	• ISITMA MODU iç sıcaklığının ayarlanan sıcaklığa gelmesi genellikle SOĞUTMA MODUNA kıyasla daha uzun sürer.
	İşlemin, ZAMANLAYICI MODU kullanılarak önceden başlatılması önerilir.
	Isıtma kapasitesinin düşmesini ve soğuk hava deşarjını önlemek için aşağıda açıklanan işlemleri gerçekleştirin.

	ÇALIŞMA BAŞLANGICINDA VE DEFROST MODU SONRASINDA
	• Sıcak hava bütün odada dolaşır, bu nedenle çalışmaya başladıktan sonra bütün odanın ısınması zaman alacaktır.
	• Klima belli bir seviyeye ulaşıncaya kadar iç fan hafif şekilde hava üfler. Bu durumda uzaktan kumandada "" görüntülenir. Olduğu gibi bırakın ve bir süre bekleyin.
	(Uzaktan kumandada ayarlanan fan hızı görüntülenir.)
	• Soğuk havanın doğrudan oda içerisindeki kişiler üzerine üflenmesinin önlenmesi için, hava akışı yönü yatay olarak değişir. (Uzaktan kumandada ayarlanan hava akış yönü görüntülenir.)

	DEFROST MODU (Dış ünite için don önleme işlemi)
	• Dış ünite üzerinde buzlanma arttıkça ısıtma etkisi azalır ve klima DEFROST MODUNA geçer.
	• İç ünite fanı durur ve uzaktan kumanda ekranında "" simgesi görüntülenir.
	Kablosuz uzaktan kumanda kullanılıyorsa, sıcak hava durur ve ışık alma ünitesi göstergesinin DEFROST MODU lambası yanar.
	(Uzaktan kumandada ayarlanan fan hızı görüntülenir.)
	• DEFROST MODU başladıktan maksimum 10 dakika sonra, klima ISITMA MODU'na geri döner.
	• Hava akışı yönü, yatay olarak değişir. (Uzaktan kumanda belirlenen hava akışı yönünü gösterir.)
	• DEFROST MODU sırasında veya sonrasında dış ünitenin hava girişinden veya çıkışından beyaz buhar çıkar.
	(Bkz. "KLİMADAN BEYAZ BUHAR GELİYOR", sayfa 13.)
	• Bu işlem sırasında bir tıslama ve "şuuu" sesi duyulur.

	Dış Hava Sıcaklığı ve Isıtma kapasitesiyle ilgili notlar
	• Dış hava sıcaklığı düştükçe klimanın kapasitesi de azalır.
	Böyle durumlarda, klima ile birlikte başka ısıtıcı aletler kullanılabilir.
	(Bir yanma işleminin kullanıldığı bir cihaz çalışıyorsa, odayı düzenli olarak havalandırın.)
	Klimadan üflenen havanın doğrudan yanma işleminin kullanıldığı cihaza üflenmediğinden emin olun.
	• Sıcak hava yukarıda toplanıyorsa ve ayaklarınız üşüyorsa, sıcak havanın bütün odada dolanması için bir pervane kullanmanızı tavsiye ederiz.
	Detaylar için bayiniz ile görüşünüz.
	• İç ortam sıcaklığı, ayar sıcaklığını aşarsa, iç ünite hafifçe hava üflemeye başlar (yavaş üfleme moduna geçer). Hava akışı yönü, yatay olarak değişir. (Uzaktan kumanda ekranında ayarlanan fan hızı ve hava akış yön...
	NEM ALMA MODUNUN KARAKTERİSTİKLERİ
	• Bu işlem, iç ortam sıcaklığını düşürmeden nem seviyesini düşürür. Çalıştırma düğmesine basıldığı andaki iç ortam sıcaklığı, ayar sıcaklığıdır. Bu çalışma modu sırasında fan hızı ve sıcaklık otomatik olar...
	İç ortam sıcaklığının ve nemin etkin şekilde düşürülmesi için, öncelikle SOĞUTMA MODUNU kullanarak iç ortam sıcaklığını düşürün ve ardından NEM ALMA MODUNU kullanın. İç ortam sıcaklığı düşürüldüğünde, iç ünit...
	• Sürekli aşağıya doğru hava akışı yönünde çalışırken, yatay kanat üzerinde yoğunlaşma olmasını önlemek için belirli bir süre otomatik olarak belirlenen yöne doğru hava üflenir. (Uzaktan kumanda belirlenen hava akışı yö...
	• NEM ALMA MODU, iç ortam sıcaklığı düşükkenkullanılırsa, iç ünitenin ısı eşanjöründe donmeydana gelir. Bu durumda, klima otomatik olarak bir süre DEFROST MODUNA geçecektir.
	Eriyen suyun taşmaması için düşük bir fan hızı kullanılır.

	SES BASINÇ SEVİYESİ
	• Ses basıncı seviyesi 70 dB(A) değerinin altındadır.


	HAVA AKIŞ YÖNÜNÜN AYARLANMASI
	Hava akışı yönü ayarı her hava çıkışı için ayrı ayrı yapılabilir. (sadece BRC1E53)
	• Hava çıkışı belirleme işaretini kontrol edin (sayfa 4'e bakın) ve hava akışı yönünü ayarlamak için uzaktan kumandayı kullanın. (Ayrıntılar için uzaktan kumanda ile verilen kullanım kılavuzuna bakın.)
	• Hava çıkışındaki yatay kanatlar iç ünite dururken kapanır.

	HAVA AKIŞ YÖNÜNÜN AYARLANMASI
	Hava akış yönünü ayarlamak için HAVA AKIŞ YÖNÜ AYARLAMA düğmesine basın.
	Yukarı ve aşağı yön ayarı
	HAVA AKIŞI YÖNÜ göstergesi soldaki gibi salınım hareketi gösterir ve hava akış yönü devamlı olarak değişir. (otomatik salınım ayarı)
	Hava akış yönünü seçiminize göre belirlemek için HAVA AKIŞ YÖNÜ AYARLAMA düğmesine basın.
	HAVA AKIŞI YÖNÜ göstergesinin salınım hareketi durur ve hava akış yönü sabitlenir (Sabit hava akış yönü ayarı).



	YATAY KANADIN HAREKETİ
	Aşağıdaki koşullarda hava akış yönü bir mikroişlemci tarafından kontrol edilir ve ekranda görüntülenenden farklı olabilir.
	• SOĞUTMA
	• OTOMATİK SOĞUTMA
	• NEM ALMA
	• ISITMA
	• OTOMATİK ISITMA

	Yatay kanatlarda yoğuşmanın engellenmesi için hava bir süre otomatik olarak ayarlanan yönde üflenir.
	• Sürekli olarak aşağı hava akış yönünde çalışıyorsa

	Hava akışı yönü, yatay olarak değişir, böylece havanın doğrudan odadaki insanlara doğru üflenmesi engellenmiş olur.
	• Oda sıcaklığı, ayar sıcaklığından yüksekse
	• ISITMA MODU başlarsa veya DEFROST MODU sırasında (dış ünitede don meydana gelirse)
	• Eş zamanlı çalışan bir sistemde (iki veya üç) grup kontrol gerçekleştirildiğinde, akış yönü bağımlı ünitelerde ayrı ayrı ayarlanamaz.
	1
	2
	3
	4
	5
	6


	Hava aklış yönü sabitlenirken, hava akışının yukarıda belirtilen konumlarda kullanılması önerilir.
	7. OPTİMUM ÇALIŞMA
	Klimanın uygun çalıştığından emin olmak için aşağıdaki uyarılara dikkat edin.
	• SOĞUTMA MODU sırasında perde ya da jaluzi kullanarak odaya direk güneş ışığı girmesini engelleyin.
	• Kapıların ve pencerelerin kapalı olmasını sağlayın. Kapı ve pencereler açık olduğunda odadaki hava dışarı çıkacak ve ısıtma veya soğutma operasyonlarının etkileri azalacaktır.
	• Klimanın hava giriş ve hava çıkışlarına kesinlikle herhangi bir eşya koymayın. Aksi takdirde, soğutma/ısıtma etkisi azalabilir veya çalışma durabilir.
	• Konforlu bir ortam için oda sıcaklığını uygun olarak ayarlayınız. Aşırı derecede ısıtma ya da soğutma yapmayın.
	Aksi takdirde, elektrik sarfiyatı artar.
	• Ekranda "" veya "Filtre temizleme zamanı" görüntülendiğinde, yetkili servis personelinden filtreleri temizlemesini isteyin.
	(Bkz. "BAKIM (SERVİS PERSONELİ İÇİN)", sayfa 8)
	İç ünitenin kirli hava filtresiyle çalıştırılması, kapasiteyi düşürebilir veya arızaya neden olabilir.
	• Televizyonları, radyoları ve stereo cihazları iç üniteden ve uzaktan kumandadan en az 1 m uzağa yerleştirin.
	Aksi takdlirde, görüntüler bulanıklaşabilir ve parazit meydana gelebilir.
	• Çok uzun süreli kullanılmayacaksa, güç devresi kesicisini kapatın. Güç devresi kesicisi açık konumdayken, klima çalışmasa bile bir miktar elektrik sarfiyatı olur. (*1)
	Enerji tasarrufu için güç devresi kesicisini kapalı konuma getirin. Cihaz tekrar çalıştırılmadan önce, düzgün çalışması için güç devresi kesicisini 6 saat önceden açık konuma getirin.
	(Bkz."BAKIM (SERVİS PERSONELİ İÇİN)", sayfa 8) (*2)
	*1 Dış ünite çalışmıyorken tüketilen elektrik miktarı, modele göre değişir.
	*2 Güç devresi kesicisi kapalı konuma getirilmeden önceki ayarlar kaydedilir. (Zamanlayıcı ayarı silinir.)

	• Hava akış yönü ayar işlevini tam olarak kullanın.
	Soğuk hava zeminde, sıcak hava ise tavanda yoğunlaşır.
	SOĞUTMA veya NEM ALMA MODU sırasında hava yönünü yatay konuma; ISITMA MODU sırasında ise aşağı yöne ayarlayın.
	Havanın doğrudan insanların bulunduğu yerlere doğru üflenmesine izin vermeyin.
	• ZAMANLAYICI MODUNU etkin şekilde kullanın.
	İç ortam sıcaklığının, ayarlanan sıcaklığa gelmesi zaman alabilir. İşlemin, ZAMANLAYICI MODU kullanılarak önceden başlatılması önerilir.


	8. BAKIM (SERVİS ELEMANLARI İÇİN)
	SADECE YETKİLİ SERVİS ELEMANI BAKIM YAPABİLİR
	• Klima yakınında tutuşabilir gaz (örneğin, saç spreyleri veya böcek ilaçları) kullanmayın.
	• Klimayı benzen veya tinerle silmeyin. Bu, çatlaklara, elektrik çarpmasına veya yaralanmalara sebep olabilir.
	• Parmaklarınızı veya tahta parçalarını hava girişine, hava çıkışına veya yatay kanada sokmayın. Fan yüksek hızda dönmektedir, yaralanabilirsiniz.
	• Klimayı su ile yıkamayın. Bu, sızıntı nedeniyle elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
	• Klimada bakım yaparken klimayı kapattığınızdan ve güç besleme kesicisinin çıkarıldığından emin olun. Güç beslemesi çıkarılmazsa elektrik çarpmaları ve yaralanmalar oluşabilir.
	• Yüksek bir yerde çalışırken ayaklarınızın bulunduğu yere dikkat edin. Ayakların olduğu yer dengeli değilse, düşme ve yuvarlanma nedeniyle yaralanmalar oluşabilir.

	NOT
	• Temizlik dışında hava filtresini çıkarmayın. Bu, cihazın çalışmamasına neden olabilir.
	• Hava girişine belirtilen hava filtresi dışında maddeler (kağıt havlu gibi) takmayın. Performans düşebilir ve donmalar veya su sızıntısı oluşabilir.



	HAVA FİLTRESİ NASIL TEMİZLENİR
	Uzaktan kumandada "" veya "Filtre temizleme zamanı" ibaresini gördüğünüzde hava filtresini temizleyin.
	• Bu ibare belirli bir süre çalıştıktan sonra belirir.

	NOT
	• "" veya "Filtre temizleme zamanı" belirtiminin zamanını değiştirebilirsiniz.
	İç ünite havanın kirli olduğu bir yerde çalıştırılacaksa, çözüm için bayinize danışın.
	• Hava filtresindeki kirliliğin giderilmesi zor ise hava filtresini değiştirin.
	(Yedek hava filtresi isteğe bağlı satın alınan bir aksesuardır)


	1. Emiş ızgarasını açın.
	Eş zamanlı olarak iki düğmeyi yavaşça emiş ızgarasına doğru kaydırın.

	2. Hava filtresini çıkartın.
	Çalışmayı aşağıda anlatıldığı şekilde yapın.
	1 Aşağı eğimli hava filtresi ucunu çekin ve hava filtresinin ızgara korumasındaki kanca deliğinden kancayı çıkarın. (sağ ve sol)
	2 Hava filtresini kaldırın ve hava filtresinin ızgara üst korumasındaki kanca deliğinden kancayı çıkarın. (hem sol hem sağ)

	3. Filtreyi temizleyin.
	Kirliliği elektrikli süpürge ile temizleyin ve su ile yıkayın.
	NOT
	• Hava filtresini 50°C veya üzeri sıcaklıkta su ile yıkamayın.
	Bu, renk solmasına veya deformasyona neden olabilir.
	• Filtreyi ateş ile ısıtmayın.
	Bu, yanmaya neden olabilir.


	4. Hava filtresini takın.
	Hava filtresini 2. maddede anlatılanın ters yönünde takın.

	5. Emiş ızgarasını kapatın.
	Eş zamanlı olarak iki düğmeyi kaydırın, emiş ızgarasını yavaşça kaldırın ve 1. maddede anlatılanın ters yönünde monte edin.

	6. Gücü açtıktan sonra, uzaktan kumandada görüntülenen "" veya "Filtre temizleme zamanı" ibaresini kapatın.
	• Ayrıntılar için uzaktan kumanda ile verilen kullanım kılavuzuna bakın. Bu belirtim çalışma sırasında veya cihaz durdurulduğunda kapatılabilir.
	NOT
	• Emiş ızgarasını kapatırken bu şerit sıkışabilir.
	Emiş ızgarasını kapatmadan önce şeridin emiş ızgarasının kenarından taşmadığından emin olun.



	EMİŞ IZGARASININ TEMİZLENMESİ
	1. Emiş ızgarasını açın.
	Eş zamanlı olarak iki düğmeyi yavaşça emiş ızgarasına doğru kaydırın.

	2. Emiş ızgarasını çıkartın.
	1 İç ünitedeki 4 şeridi çıkarın. (Aşağıdaki şekile bakın.)
	2 Emiş ızgarasını 45° açın ve kaldırın. Ardından, kancalı yerden çıkartın. (3 konum)

	3. Hava filtresini çıkartın.
	Bkz. "HAVA FİLTRESİ NASIL TEMİZLENİR", sayfa 9, 2. adım.

	4. Emiş ızgarasını temizleyin.
	Emiş ızgarasını yumuşak bir fırça kullanarak nötr deterjan ile yıkayın ve kurulayın.
	Emiş ızgarası aşırı kirli olduğunda
	• Havalandırma fanları ve aralıklar için deterjanı doğrudan emiş ızgarasına sıkın ve yaklaşık 10 dakika bu şekilde bekletin.
	Sonra, emiş ızgarasını dikkatli bir şekilde su ile yıkayın.

	NOT
	• Emiş ızgarasını 50°C veya üzeri sıcaklıkta su ile yıkamayın.
	Bu, renk solmasına veya deformasyona neden olabilir.
	• Emiş ızgarasını kurularken doğrudan ateş ile ısıtmayın. Bu, yanmaya neden olabilir.
	• Gaz, benzen, tiner, parlatıcı toz veya piyasada satılan sıvı böcek ilaçlarını kullanmayın.
	Bu, renk solmasına veya deformasyona neden olabilir.


	5. Hava filtresini takın.
	Bkz. "HAVA FİLTRESİ NASIL TEMİZLENİR", sayfa 9, 4. adım.

	6. Emiş ızgarasını takın.
	Emiş ızgarasını 2. maddede anlatılanın ters yönünde takın.

	7. Emiş ızgarasını kapatın.
	Eş zamanlı olarak 2 düğmeyi 1. maddede anlatılanın ters yönüne kaydırın, emiş ızgarasını yavaşça kaldırın ve sıkıca sabitleyin.


	DIŞ PANELLERİN VE UZAKTAN KUMANDANIN TEMİZLENMESİ
	• Yumuşak ve kuru bir bezle silin.
	• Leke çıkarılamadığında, bezi su ile inceltilmiş nötr deterjana sokun ve sıkın.
	Bu bezle lekeyi çıkardıktan sonra kuru bezle silin.
	NOT
	• Gaz, benzen, tiner, parlatıcı toz veya piyasada satılan sıvı böcek ilaçlarını kullanmayın.
	Bu, renk solmasına veya deformasyona neden olabilir.
	• Bunları 50°C veya üzeri sıcaklıkta su ile yıkamayın.
	Bu, renk solmasına veya deformasyona neden olabilir.

	MEVSİMSEL KULLANIM ÖNCESİ VE SONRASI TEMİZLİK

	UZUN SÜRE ARADAN SONRA TEKRAR ÇALIŞTIRMA YAPMA ZAMANI
	Aşağıdakileri doğrulayın.
	• İç ve dış ünitelerin hava giriş ve çıkışının kapalı olup olmadığını kontrol edin.
	Tüm engelleri kaldırın.
	Engeller fan hızını düşürerek, performansın azalmasına ve cihazların arızalanmasına neden olabilir.

	Hava filtresini temizleyin.
	• Hava filtresini temizledikten sonra yerine takıldığından emin olun.
	(Bkz. "BAKIM (SERVİS PERSONELİ İÇİN)", sayfa 8) İsteğe bağlı olarak ayrıca satılan hava filtresini takma, çıkarma veya temizleme ile ilgili bilgiler için hava filtresindeki kullanım kılavuzuna bakın.
	• Gücü açtıktan sonra, uzaktan kumandada görüntülenen "" veya "Filtre temizleme zamanı" ibaresini kapatın.
	• Ayrıntılar için uzaktan kumanda ile verilen kullanım kılavuzuna bakın. Bu belirtim çalışma sırasında veya cihaz durdurulduğunda kapatılabilir.

	Güç devresi kesicisini çalışmadan en az 6 saat önce açık konuma getirin.
	• Klimanın sorunsuz bir şekilde devreye sokulması ve klimanın korunması için bu gereklidir.
	• Güç devresi kesicisi açık konuma getirildiğinde, uzaktan kumanda ekranında bir simge görüntülenir.

	Klimaya güç beslendikten sonra 6 saat içerisinde ISITMA MODU kullanılırsa.
	Bazı model serileri, cihazları korumak için aşağıda açıklanan işlemi gerçekleştirir.
	Klimaya güç beslemesi yapıldıktan sonraki 6 saat içerisinde ISITMA MODU başlatılırsa, iç ünite fanı, cihazları korumak için dış ünitenin çalışması sırasında yaklaşık 10 dakika durur.
	Yukarıdaki işlem yalnızca montaj için değil, güç devresi kesicisi her kapalı/açık konuma getirildiğinde uygulanır.
	Rahat kullanım için, ISITMA MODUNUN mevsimsel kullanımı sırasında güç beslemesi kesicisini kapatmayın.


	KLİMA UZUN SÜRE KULLANILMAYACAKSA YAPILMASI GEREKENLER
	Uygun bir günde FAN MODUNU yarım gün çalıştırın ve iç üniteyi kurutun.
	• Bu küf oluşumunu engelleyebilir.

	Güç devresi kesicisini kapalı konuma getirin.
	• Güç devresi kesicisi açık konumdayken, klima çalışmasa bile az miktarda elektrik sarfiyatı gerçekleşir.
	Enerji tasarrufu için güç devresi kesicisini kapalı konuma getirin.
	• Güç devresi kesicisi kapalı konuma getirildiğinde, uzaktan kumanda ekranındaki simge kaybolur.

	Hava filtresini temizleyin.
	• Temizlik işleminden sonra hava filtresinin başlangıçtaki konumuna takıldığından emin olun.
	(Bkz. "BAKIM (SERVİS PERSONELİ İÇİN)", sayfa 8) İsteğe bağlı olarak ayrıca satılan hava filtresini takma, çıkarma veya temizleme ile ilgili bilgiler için hava filtresindeki kullanım kılavuzuna bakın.

	NOT
	Birkaç mevsim kullanımdan sonra klimanın içi kirlenebilir, bu da performans azalmalarına ve su sızıntılarına neden olabilir.
	İç ünitenin içinin temizlenmesi ile ilgili bilgiler için bayinize danışın. Bu iş yetkili servis elemanı gerektirir.
	İTHALATÇI FİRMA
	DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLER İ SAN. TİC. A.Ş.
	Küçükbakkalköy Mah.Kayışda ğı Cad.No:1 Kat:21-22
	34750 Ataşehir İSTANBUL/TURKIYE

	9. KLİMA ARIZALARI DEĞİLDİR
	Aşağıdaki durumlar klima arızası olduğunu göstermez
	• Klimaya güç beslendikten sonra 6 saat içerisinde ISITMA MODU kullanılırsa.
	Bazı model serileri, cihazları korumak için aşağıda açıklanan işlemi gerçekleştirir.
	Klimaya güç beslemesi yapıldıktan sonraki 6 saat içerisinde ISITMA MODU başlatılırsa, iç ünite fanı, cihazları korumak için dış ünitenin çalışması sırasında yaklaşık 10 dakika durur.
	Yukarıdaki işlem yalnızca montaj için değil, güç devresi kesicisi her kapalı/açık konuma getirildiğinde uygulanır.
	Rahat kullanım için, ISITMA MODUNUN mevsimsel kullanımı sırasında güç beslemesi kesicisini kapatmayın.

	I. KLİMA VERİMLİ ŞEKİLDE ÇALIŞMIYOR
	• AÇMA/KAPAMA düğmesine bastıktan sonra klima hemen tekrar çalışmaya başlamaz.
	• SICAKLIK AYARI bir önceki pozisyonuna döndürüldüğünde klima düğmeye basıldıktan hemen sonra tekrar çalışmaya başlamaz.
	ÇALIŞMA lambası yanıyorsa klima normal durumdadır.
	Klima hemen çalışmaya başlamaz çünkü güvenlik elemanları klimanın fazla yüklenmesini önlemek için çalışır.
	3 dakika sonra klima otomatik olarak çalışmaya başlar.

	• "" simgesi görüntülenirken klima çalışmaya başlamaz ve çalışma düğmesine basıldıktan sonra bu simge birkaç saniye yanıp söner.
	Bunun nedeni klimanın merkezi kontrol altında olmasıdır.
	Göstergenin yanıp sönmesi klimanın uzaktan kumanda ile kontrol edilemediğini bildirir.

	• Klimaya güç beslendikten sonra 6 saat içerisinde ISITMA MODU kullanılırsa.
	Bazı model serileri, cihazları korumak için aşağıda açıklanan işlemi gerçekleştirir.
	Klimaya güç beslemesi yapıldıktan sonraki 6 saat içerisinde ISITMA MODU başlatılırsa, iç ünite fanı, cihazları korumak için dış ünitenin çalışması sırasında yaklaşık 10 dakika durur.
	Yukarıdaki işlem yalnızca montaj için değil, güç devresi kesicisi her kapalı/açık konuma getirildiğinde uygulanır.
	Rahat kullanım için, ISITMA MODUNUN mevsimsel kullanımı sırasında güç beslemesi kesicisini kapatmayın.

	• Dış ünite duruyor.
	İç ortam sıcaklığı, ayarlanan sıcaklık değerine ulaşmıştır.
	İç ünite, FAN MODUNDADIR.
	SOĞUTMA MODU
	(OTOMATİK SOĞUTMA MODU):
	Ayar sıcaklığını düşürün.
	ISITMA MODU
	(OTOMATİK ISITMA MODU):
	Ayar sıcaklığını yükseltin.

	Çalışma, klima normal duruma döndükten kısa bir süre sonra başlayacaktır.

	• Uzaktan kumanda ekranında "" simgesi görüntüleniyor ve hava akışı duruyor.
	Klima, dış ünite üzerindeki don miktarı arttığından ısıtma kapasitesinin düşmesini önlemek için otomatik olarak DEFROST MODUNA geçmiştir.
	Maksimum 10 dakika sonra, klima başlangıçtaki çalışma moduna geri dönecektir.


	II. ÇALIŞMA BAZEN DURUYOR
	• Uzaktan kumanda ekranında "U4" ve "U5" kodları görüntüleniyor ve çalışma duruyor. Ancak, birkaç dakika sonra yeniden başlıyor.
	Klima dışındaki cihazlardan kaynaklanan parazit nedeniyle, iç ve dış üniteler ile uzaktan kumandalar arasındaki iletişim kesilmiş ve çalışma durmuştur.
	Elektrik paraziti düştüğünde, klima otomatik olarak yeniden başlar.


	III. FAN DEVRİ, AYAR DEĞERİNDEN FARKLI
	• Fan devri kontrol düğmesine basılması fan devrini değiştirmiyor.
	SOĞUTMA MODU sırasında, eriyen suyun taşınmaması için düşük bir fan hızı kullanılır. DEFROST MODU (ISITMA MODU) sırasında, havanın doğrudan size doğru üflenmesini önlemek için klimanın hava akışı durur. Kısa bir süre sonra...
	(Fan hızı, NEM ALMA MODUNDA ayarlanamaz.)
	ISITMA MODU sırasında, oda sıcaklığı, ayar sıcaklığına ulaştığında dış ünite durur ve iç ünite hafif üfleme moduna geçer.
	Fan hızının değişmesi zaman alacaktır.
	Ayar sıcaklığını yükseltin.
	Kısa bir süre sonra, fan hızı değişir.


	IV. HAVA AKIŞI YÖNÜ AYARDAN FARKLI VEYA HAVA AKIŞI YÖNÜ UZAKTAN KUMANDADA GÖRÜNTÜLENENDEN FARKLI
	• Uzaktan kumanda ekranında salınım simgesi görüntülenmesine rağmen, yatay kanatlar salınım hareketi yapmıyor.
	<ISITMA MODU>
	Çalışma henüz başlatıldığından veya iç ortam sıcaklığı, ayarlanan sıcaklıktan yüksek olduğundan havanın doğrudan odada bulunanlara doğru üflenmemesi için hava akış yönü, yatay olacak şekilde kontrol ediliyordur.
	Kısa bir süre sonra hava akış yönü değiştirilebilir.
	(Bkz. "YATAY KANADIN HAREKETİ", sayfa 7.)


	• Uzaktan kumanda ekranındaki hava akış yönü ile yatay kanatların gerçekteki çalışması birbirinden farklılık gösteriyor.
	<SOĞUTMA ve NEM ALMA MODLARI>
	Hava akış yönü, aşağı doğru ayarlandığında, kanatlarda yoğuşma oluşmaması için, kısa bir süre hava akış yönü, ekranda görüntülenenden farklı olur.

	<ISITMA MODU>
	Çalışma henüz başlatıldığından veya iç ortam sıcaklığı, ayarlanan sıcaklıktan yüksek olduğundan havanın doğrudan odada bulunanlara doğru üflenmemesi için hava akış yönü, yatay olacak şekilde kontrol ediliyordur.
	Kısa bir süre sonra hava akış yönü, ayarlanan yöne değişecektir.
	(Bkz. "YATAY KANADIN HAREKETİ", sayfa 7.)



	V. YATAY KANATLAR KAPANMIYOR
	• Çalışma durmasına rağmen, yatay kanatlar kapanmıyor.
	Çünkü yatay kanatlar klimadan hava akışı durduğunda kapanır.
	Kısa bir süre sonra, yatay kanatlar kapanır.


	VI. KLİMADAN BEYAZ BUHAR GELİYOR
	• SOĞUTMA MODU sırasında nem yüksek olduğunda. (Yağlı veya tozlu ortamlarda)
	İç ünitenin için aşırı derecede kirlendiyse, odanın içindeki sıcaklık dağılımı düzgün olmaz.
	İç ünitenin içini temizlemek gereklidir.
	İç ünitenin temizlenmesi ile ilgili detayları bayinize danışın.
	Bu temizlik yetkili servis elemanı gerektirir.
	Çalışma ortamını kontrol edin.

	• Klima DEFROST MODUNA ve DEFROST MODUNDAN sonra ISITMA MODUNA getirildiğinde.
	Defrost nedeniyle meydana gelen nem, buhar olur ve orada kalır.
	Uzaktan kumanda ekranında "" simgesi görüntüleniyorsa, DEFROST MODU kullanılıyordur.


	VII. KLİMA GÜRÜLTÜSÜ
	• İç ünite çalışmaya başladıktan sonra bir çınlama sesi geliyor.
	Bu ses yatay kanatları hareket ettiren motorların çalışmasından kaynaklanır.
	Yaklaşık bir dakika sonra kesilecektir.

	• Klima SOĞUTMA veya DEFROST MODUNDA iken devamlı düşük bir "şuuu" sesi veya klima DEFROST MODUNDA iken bir damlama sesi duyulur.
	Bu iç ünite ve dış ünite içinden geçen soğutucu gazın sesidir.

	• Çalışma durdurulduğunda veya hemen sonra veya DEFROST MODU durdurulduğunda veya hemen sonra bir "şuuu" sesi duyuluyor.
	Bu sesin nedeni soğutucu akışının durması ya da değişmesidir.
	ISITMA MODUNDA, klima otomatik olarak DEFROST MODUNA geçmiştir.
	Uzaktan kumanda ekranında "" simgesigörüntülenir.
	Maksimum 10 dakika sonra, klima başlangıçtaki çalışma moduna geri dönecektir.

	• Klima durduğunda ya da SOĞUTMA MODUNDA iken devamlı düşük bir "şuuu" sesi duyulur.
	Drenaj pompası çalıştığında bu ses duyulur.
	SOĞUTMA MODU sırasında iç ünitedeki havadan alınan sıvı boşaltılır.

	• Klima çalışırken ya da çalışma durdurulduktan sonra "pishi-pishi" akış sesi duyulur.
	Sıcaklık değişiminden dolayı reçine parçaların genleşmesi ve büzülmesinden dolayı bu ses ortaya çıkar.


	VIII. İÇ ÜNİTELERDEN TOZ ÇIKIYOR
	• Sistem uzun süre çalıştırılmadan sonra çalışmaya başladığında dışarıya toz üfler.
	Toz ünitenin üfleme çıkışı tarafından emilmiştir.


	IX. İÇ ÜNİTELERDEN KOKU GELİYOR
	• Çalışma sırasında
	Ünite mobilyaların, odanın, sigara ve benzeri şeylerin kokularını içine çeker ve sonra dışarı üfler.
	Koku sorun oluşturuyorsa, iç ortam sıcaklığı ayar sıcaklığına ulaştıktan sonra, fan hızını sıfır hava akış hızına ayarlayın.
	Detaylar için bayiniz ile görüşün.


	X. KLİMA VERİMLİ ŞEKİLDE SOĞUTMUYOR
	• Klima NEM ALMA MODUNDA çalışıyor.
	Ünite, nem alma modunda iç ortam sıcaklığını mümkün olduğunca düşürmeyecek şekilde çalışır.
	İç ortam sıcaklığını SOĞUTMA MODUNU kullanarak düşürün ve ardından NEM ALMA MODUNU kullanın.
	(Bkz. "NEM ALMA MODUNUN KARAKTERİSTİKLERİ", sayfa 7.)

	• 6~7. sayfada verilen SOĞUTMA MODUNUN karakteristikleri, ISITMA MODUNUN karakteristikleri ve NEM ALMA MODUNUN karakteristikleri bölümlerini dikkatlice okuyun.


	10. SORUN GİDERME
	Servisi aramadan önce, lütfen şu hususları kontrol edin.
	1. Klima hiç çalışmıyor.
	• Sigortaların yanık olmadığını kontrol edin.
	Güç girişini kesin.
	• Güç devresi kesicisinin yanmış olup olmadığını kontrol edin.
	Güç devresi kesicisinin tırnağı OFF konumda ise, güç devre kesicisi anahtarını kullanarak gücü açın.
	Güç devresi kesicisinin düğmesi hata konumundaysa, güç devresi kesicisi anahtarı ile gücü açmayın.
	Bayinize danışın.
	1
	2
	3

	• Enerji kesintisi olup olmadığını kontrol edin.
	Enerji gelen kadar bekleyin. Eğer, enerji kaybı çalışma esnasında kesilirse klima enerji geldiğinde otomatik olarak çalışmaya başlayacaktır.

	2. Klima çalıştırıldıktan sonra klima çalışması duruyorsa.
	• İç ve dış ünitenin hava giriş ve çıkışlarının bir eşyayla kapanıp kapanmadığını kontrol edin.
	Tıkanıklığı açın ve iyi havalandırılmasını sağlayın.
	Hava çıkışındaki yatay kanatlar iç ünite dururken kapanır.
	• Hava filtresinin tıkalı olup olmadığını kontrol edin.
	Yetkili servis personelinden hava filtrelerini temizlemesini isteyin.
	Hava filtresi toz veya kir nedeniyle tıkanırsa, klimanın hava akış hacminde ve performansında düşüş meydana gelir ve güç tüketimi artar.
	Ayrıca, hava çıkışında çiğ yoğuşmasına da neden olabilir.
	(Bkz. "BAKIM (SERVİS PERSONELİ İÇİN)", sayfa 8)

	3. Klima çalışır ama yeterli olarak soğutup ısıtmaz.
	• İç ve dış ünitenin hava giriş ve çıkışlarının bir eşyayla kapanıp kapanmadığını kontrol edin.
	Tıkanıklığı açın ve iyi havalandırılmasını sağlayın.
	Hava çıkışındaki yatay kanatlar iç ünite dururken kapanır.
	Tıkanıklıklar fan hızını düşürür ve dolayısıyla performans düşüşüne ve deşarj edilen havanın emilmesi halinde arızalara neden olur.
	Gereksiz elektrik sarfiyatına yol açar ve ayrıca cihazların durmasına da neden olabilir.
	• Hava filtresinin tıkalı olup olmadığını kontrol edin.
	Yetkili servis personelinden hava filtrelerini temizlemesini isteyin.
	Hava filtresi toz veya kir nedeniyle tıkanırsa, klimanın hava akış hacminde ve performansında düşüş meydana gelir ve güç tüketimi artar.
	Ayrıca, hava çıkışında çiğ yoğuşmasına da neden olabilir.
	(Bkz. "BAKIM (SERVİS PERSONELİ İÇİN)", sayfa 8)
	• Ayar sıcaklığının uygun olup olmadığını kontrol edin.
	Sıcaklığı, fan hızını ve hava akışı yönünü uygun şekilde ayarlayın.
	• FAN DEVRİ düğmesinin, DÜŞÜK DEVİR konumuna ayarlandığını kontrol edin.
	Sıcaklığı, fan hızını ve hava akışı yönünü uygun şekilde ayarlayın.
	• Hava akışı yönünün uygun olup olmadığını kontrol edin.
	Sıcaklığı, fan hızını ve hava akışı yönünü uygun şekilde ayarlayın.
	• Kapıların veya pencerelerin açık olup olmadığını kontrol edin.
	Rüzgarı önlemek için pencere ve kapıları kapatın.
	• Odaya direk gün ışığı gelip gelmediğini (soğutma modunda) kontrol edin.
	Perde ya da kapatıcı kullanın.
	• Odada çok fazla sayıda insan varsa (soğutma sırasında).
	• Odada aşırı miktarda ısı kaynağı olup olmadığını (soğutma sırasında) kontrol edin.

	4. Açma/kapama düğmesine basılmadığı halde çalışma gerçekleşti ve durdu.
	• AÇMA/KAPAMA zamanlayıcı işlevinin kullanılmadığından emin misiniz?
	AÇMA/KAPAMA zamanlayıcısını kapalı konuma getirin.
	Lütfen uzaktan kumanda ile birlikte verilen kullanım kılavuzuna bakın.
	• Bir uzaktan kumanda cihazının bağlı olmadığından emin misiniz?
	Durdurma komutunu veren merkezi kumanda odasına danışın.
	• Merkezi kumanda ekranının açılmadığından emin misiniz?
	Durdurma komutunu veren merkezi kumanda odasına danışın.
	Yukarıdaki hususlar kontrol edilmesine rağmen sorun çözülmüyorsa, lütfen sorunu kendi başınıza onarmaya çalışmayın.
	Böyle bir durumda daima bayiinize danışın.
	Bayiinize danışırken, lütfen sorun belirtisini ve model adını (model adı levhasında yazılıdır) belirtin.
	Aşağıdaki arızalarla karşılaşırsanız, açıklanan önlemleri alın ve bayinize danışın.
	Klima yetkili servis elemanı tarafından onarılmalıdır.
	• Sigorta, güç devresi kesicisi veya toprak kaçağı kesicisi gibi bir emniyet cihazı sık sık devreye giriyorsa;
	Önlem: Ana güç düğmesini açmayın.

	• AÇMA/KAPAMA düğmesi düzgün çalışmadığında;
	Önlem: Ana güç düğmesini kapatın.

	• İç üniteden su sızıyorsa.
	Önlem: Çalışmayı durdurun.


	• hata simgesi görüntülenir ve çalışma lambası yanıp sönmeye başlar.
	• Bir uyarı meydana gelirse sadece hata simgesi yanıp söner ancak çalışma lambası yanıp sönmez.
	• Hata kodunu ve iletişim bilgilerini görüntülemek için, Menü/Giriş düğmesine basın.
	• Hata kodu yanı söner ve irtibat adresi ve model ismi belirecektir.
	• Hata kodu ve Model ismi ile ilgili olarak Daikin bayinizi bilgilendirin.



	11. BERTARAF GEREKSİNİMLERİ
	Kumandası ve pilleriyle birlikte ürününüz bu simgeyle işaretlenmiştir. Bu simge, elektrikli ve elektronik ürünlerin ve pillerin ayrılmamış evsel atıklarla
	karıştırılmaması gerektiğini gösterir. Piller için, bu simgenin altında ayrıca bir kimyasal simge bulunabilir. Bu kimyasal simge, pilin belirli bir konsantrasyonun üzerinde ağır metal içerdiği anlamına gelir. Olası kimyasal simgeler ...
	Pb: kurşun (>%0,004)
	Sistemi kendi kendinize demonte etmeye çalışmayın: ürünün demonte edilmesi ve soğutucu, yağ ve diğer parçalarla ilgili işlemler yerel ve ulusal mevzuata uygun olarak bir montör tarafından gerçekleştirilmelidir.
	Üniteler ve atık piller yeniden kullanım, geri dönüştürme ve geri kazanım için özel bir işleme tesisinde işlenmelidir.
	Doğru şekilde bertaraf edilmesini sağlayarak, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olursunuz.
	Lütfen daha fazla bilgi için montör veya yetkili servis ile irtibat kurun.
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