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*Plati pouze pokud je tento spotiebic pfipojen

k nasledujicim modelim venkovni jednotky:
RZAG71, RZAG100, RZAG125, RZAG140,
RZASG71, RZASG100, RZASG125, RZASG140.

Tento spotfebiC je pInén chladivem R32.*

Dilezité informace ohledné
pouzitého chladiva

Tento vyrobek obsahuje fluorované sklenikové plyny.
Tyto plyny nevypoustéjte do ovzdusi.

Typ chladiva™: R410A nebo R32
Hodnota GWP® pro R410A je 2087,5
Hodnota GWP® pro R32 je 675

™ Typ pouzitého chladiva naleznete na typovém
Stitku venkovni jednotky.

@ GWP = Global warming potential
(potencial globalniho oteplovani)

V souladu s evropskou nebo mistni legislativou mlze
byt nutné provadét pravidelné kontroly té€snosti a tniku
chladiva.

POZNAMKA

Prislusna legislativa tykajici se fluorovanych
sklenikovych plyna vyzaduje, aby naplri chladiva v
jednotce byla uvedena formou hmotnosti i jako
ekvivalent CO,.

Vzorec pro vypocet mnozstvi CO, v ekvivalentu
tun: Hodnota GWP chladiva x celkovy objem
chladiva [kg] / 1000

provadéjiciho instalaci.

1. BEZPECNOSTNi UPOZORNENI

Doporucujeme, abyste si tento navod k obsluze pozorné
precetli, nez zaCnete jednotku pouzivat. Jen tak budete
moci s vyhodou vyuzit vSech funkci klimatizacniho zafizeni
a predejdete porucham nasledkem chybného ovladani.
Tato jednotka se dodava za podminky "zafizeni nepfistupné
Siroké vefejnosti”.

Tento spotrebic je uréen k pouziti odborniky
nebo Skolenymi uzivateli v obchodech, viehkém
pramyslu a na farmach, nebo pro komeréni

a domaci pouziti uréenymi osobami.

Tento spotiebi¢ muze byt pouzivan détmi
starsimi 8 let a osobami se snizenymi
psychickymi, smyslovymi ¢i mentalnimi
schopnostmi, nedostatkem zkusenosti

a znalosti, pokud je nad nimi zajiStén dohled
nebo jim byly pfedany pokyny tykajici se
obsluhy tohoto spotiebice bezpeénym
zpusobem a rozuméji veSkerym nebezpecim.
Déti si nesmi se zafizenim hrat.

Cisténi a uzivatelskou udrzbu nesmi provadét
déti bez dohledu.

Zarizeni neni uréeno k pouziti malymi détmi nebo
nemohoucimi osobami bez dohledu, které nejsou

k ovladani klimatizac¢ni jednotky zpuUsobili.

Vysledkem by mohlo byt zranéni nebo uraz elektrickym proudem.

® V této prirucce jsou bezpecnostni informace rozdéleny
na VAROVANI a VYSTRAHY. Dodrzujte veskera dale
uvedena bezpecnostni opatieni: jsou vSechna dulezita
pro zajisténi bezpecnosti.

A VYSTRAHA ..... Tento symbol upozorfiuje na potencialné
nebezpecné situace, jejichz ignorovani
by mohlo mit za nasledek umrti nebo
vazny araz.

A UPOZORNENI... Tento symbol upozoriiuje na potencialné
nebezpecné situace, jejichz ignorovani by
mohlo mit za nasledek lehké nebo
stfedné téZké zranéni.

Tento symbol mdze byt pouzit také
k varovani pfed nebezpecnymi praktikami.

* Po precteni si tento navod ulozte na dostupném misté,
abyste do néj mohli v pripadé potieby kdykoliv
nahlédnout. Pokud toto zafizeni predate novému
uzivateli, pfredejte mu také tento navod k obsluze.

— A VYSTRAHA

Dojde-li k poruse klimatiza¢ni jednotky (zapach

z horeni atd.), odpojte napajeni klimatiza¢ni jednotky
a obrat'te se na svého dodavatele.

DalSi provoz zafizeni za neobvyklych okolnosti muze
zpusobit poruchu, Uraz elektrickym proudem nebo pozar.

O upravach, opravach a udrzbé klimatiza¢niho zarizeni
se porad'te s mistnim dodavatelem.

Nespravné provedena prace miize mit za nasledek unik
vody, Uraz elektrickym proudem nebo poZar.

Zkontrolujte pouziti spravnych pojistek s odpovidajici
jmenovitou hodnotou.

Nepouzivejte nevhodné pojistky, médéné ani jiné vodice
jako nahradu, protoZe by to mohlo mit za nasledek uraz
elektrickym proudem nebo poskozeni klimatizagni jednotky.
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Pri zaplaveni klimatizaéni jednotky v disledku pfirodni
katastrofy (napfriklad zaplavy nebo tajfun) se poradte
s mistnim prodejcem.

Klimatiza¢ni jednotku v takovém pfipadé nikdy nemyijte
vodou, mohlo by dojit k urazu elektrickym proudem nebo
pozaru.

Pomoci dalkového ovladani spustte nebo zastavte
klimatiza¢ni jednotku. Nikdy pro tento ucel
nepouzivejte napajeci jistic.

V opa¢ném pfipadé muze dojit k poZzaru nebo prosakovani
vody. Pokud je pro pfipad vypadku napajeni k dispozici
automatické resetovani ovladani a doslo by k obnové
napajeni, mohl by se ventilator ne¢ekané roztocit

a zpusobit Uraz.

Klimatizacni jednotku nepouzivejte v atmosfére
znecisténé olejovymi parami (napfriklad pary
jedlého nebo strojniho oleje).

Olejové pary mohou zpUsobit poskozeni soucasti

klimatiza¢ni jednotky, uraz elektrickym proudem nebo pozar.

Pobliz klimatiza€ni jednotky nepouzivejte horlavé
materialy (napfiklad spreje na vlasy nebo insekticidy).
Klimatizaéni jednotku necistéte organickymi
rozpoustédly (napfiklad fedidlo natérd).

Pouziti organickych rozpoustédel mize mit za nasledek
posSkozeni klimatiza¢ni jednotky, drazy elektrickym
proudem nebo pozar.

Tuto klimatizaéni jednotku nepouzivejte v mistech

s nadmérnym olejovym kourem (napfiklad kuchyné)
nebo v mistech s hoflavymi, korozivnimi plyny nebo
kovovym prachem.

Pouziti klimatiza¢ni jednotky na takovych mistech mize mit
za nasledek pozar nebo selhani jednotky.

V pfipadé uniku chladiva zabrarite kontaktu plyna

s otevienym ohném.

Pokud klimatiza¢ni jednotka nepracuje spravné, tzn.
nechladi nebo neohfiva vzduch, mize byt pfic¢inou unik
chladiva. V takovém pfipadé pozadejte o0 pomoc svého
mistniho prodejce. Chladivo pouzité v klimatizacnim
zafizeni je bezpe€né a za normalnich okolnosti neunika.
Jestlize vSak chladivo unikne a dostane se do styku

s ohném hofaku, topenim nebo vafi¢em, mlize zplsobit
vznik nebezpeénych plynl. Za téchto okolnosti vypnéte
klimatiza¢ni jednotku a kontaktujte mistniho prodejce.
Klimatizacni zafizeni nepouzivejte, dokud pracovnik
servisu nepotvrdi, Zze byl unik chladiva opraven.

Do nasavani a vystupu vzduchu nikdy nestrkejte zadné
predméty, zejména ne tycky, prsty atd.

Vysledkem kontaktu s lopatkami rychle se otéacejiciho
ventilatoru klimatizaéni jednotky maze byt draz.

Se svym mistnim dodavatelem se porad'te o vycisténi
vnitiku klimatizaéniho zafizeni.

Nevhodné ¢isténi mize zplsobit poskozeni plastovych dil(,
unik vody a dalSi Skody a také uraz elektrickym proudem.
Nezapominejte, ze delSi vystaveni pfimému proudu
studeného nebo teplého vzduchu z klimatiza¢ni jednotky
nebo pFilis studenému ¢€i pfilis teplému vzduchu mize byt
nebezpecné pro vase fyzické zdravi a kondici.

Porad'te se s mistnim dodavatelem o instalaci.
Nespravné provedena prace mize mit za nasledek Unik
vody, uraz elektrickym proudem nebo poZar.

O pfipojeni prislusenstvi se porad’te s odborniky

a pouzivejte vyhradné prislusenstvi specifikované
vyrobcem.

Nespravneé provedena instalace miize mit za nasledek unik
vody, Uraz elektrickym proudem nebo pozar.

O premisténi a opétovné instalaci klimatiza¢ni jednotky
se porad'te se svym mistnim dodavatelem.

Nespravné provedena prace mlize mit za nasledek unik
vody, uraz elektrickym proudem nebo pozar.

Zajistéte uzemnéni klimatiza¢ni jednotky.

Klimatiza¢ni jednotku neuzemnujte k potrubi, bleskosvodu
ani uzemnéni telefonniho vedeni.

Nedokonalé uzemnéni mize zplsobit Uraz elektrickym
proudem nebo pozar.

Intenzivni narazovy proud blesku nebo jiného zdroje mlze
zpusobit poskozeni klimatiza¢niho zafizeni.

Zajistéte instalaci jistice svodového zemniciho proudu.
Zanedbani nutnosti instalovat jisti¢ uzemnéni maze mit za
nasledek uraz elektrickym proudem nebo poZzar.

K napdjeni klimatizaéniho zafizeni pouzijte samostatny
elektricky obvod.

Pouziti jiného napajeni mize mit za nasledek nadmérny
vznik tepla, poZar nebo selhani klimatizacni jednotky.

V pripadé uniku chladiva se porad’te se svym mistnim
dodavatelem.

Je-li klimatiza¢ni jednotka instalovana v malé mistnosti, je
potfeba zavést takova opatfeni, aby ani v pfipadé uniku
chladiva nepfekrocilo jeho mnozstvi povolenou mez
koncentrace. Jinak muze dojit k nehodé v dusledku
vy&erpani kysliku.

Tento spotiebi¢ musi byt ulozen tak, aby se zabranilo
mechanickému poskozeni a v dobie vétrané mistnosti
bez nepretrzité pouzivanych zdroja zapaleni (napfiklad
oteviené plameny, spustény plynovy spotiebi¢ nebo
elektricky ohfivac) a rozméry mistnosti musi odpovidat
specifikaci v tomto instalacnim navodu (pouze pro
chladivo R32).

—/\ VAROVANI
Na malé déti je treba dohlédnout, aby si nehraly
s vnitini jednotkou ani s dalkovym ovladaéem.
Nahodné ovladani ditétem by mohlo vést ke zranéni nebo
urazu elektrickym proudem.

Nedovolujte détem pokladat jakékoliv véci na venkovni
jednotku a nedovolte jim lézt po ni.
Pad by mohl mit za nasledek uraz.

Nedovolujte détem, aby si hraly na venkovni jednotce
nebo v jeji blizkosti.

Neopatrny dotek by mohl vyustit v uraz.

Déti, zvirata ani rostliny nikdy nevystavujte pfimému
pusobeni proudu vzduchu z vnitini jednotky, protoze
to miize mit na né nepfriznivy vliv.

Pobliz klimatiza¢ni jednotky neumist'ujte hoflavé
spreje ani nemanipulujte s obaly spreja, protoze by
dasledkem mohl byt pozar.

Klimatiza¢ni jednotku nebo dalkovy ovlada€ nikdy
nemyjte vodou, mohlo by dojit k trazu elektrickym
proudem nebo pozaru.

Na vnitini jednotku nikdy neumist'ujte nadoby s vodou,
mohlo by dojit k urazu elektrickym proudem nebo pozaru.

Do vzdalenosti 1 metru od vystupu vzduchu
neumist'ujte hoflavé nadoby (napfiklad spreje).
Pusobenim tepla na vystupu vnitini nebo venkovni
jednotky by nadobka mohla vybouchnout.

Pired planovanym dlouhodobym odstavenim
klimatiza€ni jednotky vypnéte hlavni vypinaé napajeni.
V opaéném pfipadé se klimatiza¢ni jednotka mGze zahfivat
nebo vznitit viivem akumulace prachu.

Cesky



Do bezprostredni blizkosti venkovni jednotky
neumist'ujte zadné predméty a nedovolte, aby se kolem
jednotky za¢aly hromadit odpadky, sut’ nebo listi.
Spadané listi je domovem mnoha zvitat, ktera pak mohou
pronikat do jednotky. Dostanou-li se zvifata do jednotky,
mohou zpusobit poruchy, a jestliZze se dotknou elektrickych
soucasti, mize se objevit kouf nebo dojit k pozaru.

Pred ¢isténim klimatiza¢ni jednotky ji vypnéte

a vypnéte takeé jistic.

Jinak by mohlo dojit k urazu elektrickym proudem.
Zarizeni neovladejte mokryma rukama, zabranite

tak riziku urazu elektrickym proudem.

Nikdy se nedotykejte vnitinich ¢asti dalkového
ovladace.

Dotyk s ur€itymi ¢astmi uvnitf mize zpUsobit uraz
elektrickym proudem a poskozeni dalkového ovladace.

O kontrolu a nastaveni vnitfnich ¢asti pozadejte svého
mistniho dodavatele.

Pokud se v mistnosti pouziva spolu s klimatiza¢ni
jednotkou zafizeni vybavené horakem, zajistéte
dostateéné vétrani mistnosti, aby nedoslo k vyéerpani
kysliku.

Dalkovy ovlada¢ nenechavejte na vihkych mistech.
Pokud by do dalkového ovladace pronikla voda, hrozi riziko
probijeni elektrického proudu a poskozeni elektronickych
soucastek.

P¥i €isténi nebo kontrole vzduchového filtru davejte
pozor.

Praci ve vy8kach je tfeba vénovat maximalni pozornost.
Pokud by leSeni bylo nedostate¢né stabilni, mohli byste
spadnout nebo by se leSeni mohlo skacet a disledkem
by byl Uraz.

U venkovni jednotky nesnimejte boéni mfizku vystupu
ventilatoru.

Kryt chrani pfed kontaktem s ventilatorem jednotky, ktery
se otaci vysokou rychlosti a mohl by zpUsobit uraz.

Aby nedoslo k urazu, nedotykejte se vstupu vzduchu
ani hlinikovych zaluzii klimatizac¢ni jednotky.

Pfimo pod vnitini nebo venkovni jednotku neumist'ujte
predméty, které by mohly byt poskozeny vihkosti.

Za urcitych podminek mohou kondenzace na jednotce Ci
na potrubi chladiva, znecisténi vzduchového filtru nebo
zaneseni odpadu zpUsobit odkapavani, které mize
znecistit nebo poskodit pfedmét pod jednotkou.

Topna télesa neumist'ujte pfimo pod vnitini jednotku,
jejich teplo by mohlo zplsobit deformace.

Na mista vystavena proudu vzduchu z klimatiza¢ni
jednotky neumist'ujte horaky ani topidla ¢i jiné
predméty s otevienym plamenem, protoze proud
vzduch by ovliviioval jejich horeni.

Otvory pro vstup a vystup vzduchu nezakryvejte.
Nedostatecny proud vzduchu mlze mit za nasledek
nedostatecny vykon nebo problémy.

Klimatizaéni jednotku nepouzivejte k jinym tucelim nez
k tém, ke kterym je uréena.

Klimatizaéni jednotku nepouzivejte ke chlazeni pfesnych
pfistrojll, potravin, rostlin, zvifat ani uméleckych pfredméti,
protoZze by mohlo dojit ke zhorSeni vykonu, kvality nebo
zivotnosti takovych predmétu.

Klimatizaéni zafizeni neinstalujte na mista, kde hrozi
nebezpedi tniku hoflavych plynt.
V pfipadé uniku hoflavych plyn mohou plyny v blizkosti
klimatiza¢ni jednotky zpusobit pozar.

Zajistéte uplné vypusténi odpadni vody z drenazniho
potrubi.

Pokud vypoustéci potrubi vody neni provedeno spravng,
nebude z né&j vytékat voda. Pak mlze dojit k ukladani
necistot v drenaznim potrubi a k Uniku vody. Pokud k tomu
dojde, zastavte klimatiza¢ni jednotku a pozadejte o pomoc
mistniho prodejce.

—/N\ VYSTRAHA
/\ RIZIKO URAZU ELEKTRICKYM PROUDEM

« POZNAMKY PRO PERSONAL UDRZBY

NEBO POZARU

» Pfed zapocetim kontroly elektrickych soucasti
(vnitfek fidici skfing, motor ventilatoru,
vypoustéci Cerpadlo atd.) nezapomerite odpoijit
veSkeré napajeni klimatiza¢ni jednotky (v€etné

* P¥i Cisténi vymeéniku tepla se ujistéte, ze jsou
demontovany elektronické souc¢asti nad nim
(pokud do nich pronikne Cistici prostfedek,
hrozi nebezpedi spaleni soucasti v dusledku
poskozeni izolace).

A\ UPOZORNENI! NEBEZPECi URAZU

ELEKTRICKYM PROUDEM

* Pfed zahdajenim prace vzdy vypnéte jisti¢
napajeni.

* Po dobu 10 minut po vypnuti napajeni
neotevirejte viko Fidici skiiné s elektrickymi
obvody.

* Po otevfeni vika Fidici skifiné zméfte zbytkoveé
napéti mezi body podle obrazku 1 na karté
pomoci testeru a potvrdte, ze napéti nejsou
vysSi nez 50 V DC.

K\ wip ==

Obrazek 1
1 Ridici jednotka
2 Deska plosnych spojli
3 Mista méfeni zbytkového napéti

* Po vypadku napdjeni se provoz spusti znovu
automaticky.
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2. OPATRENI PRED UVEDENIM
DO PROVOZU

Tento navod k obsluze je uréen pro nasledujici
systémy se standardnim fizenim.

Pfed zahajenim provozu si od svého mistniho
prodejce zafizeni vyZadejte navod k obsluze

odpovidajici vaSemu systému.

L] —
VENKOVNI

VNITRNI

(7

Parovy systém nebo systém simultanniho
(soubézného) provozu

B  Vicenasobny systém
1  Jednotka s dalkovym ovladacem

Jednotka bez dalkového ovladace (pfi pouziti
v simultannim provozu)

VENKOVNI VNITRNI

——l =

Parovy systém nebo systém simultanniho
(soubézného) provozu

B  Vicenasobny systém
1  Jednotka s dalkovym ovladacem

Jednotka bez dalkového ovladace (pfi pouziti
v simultannim provozu)

POZNAMKA
* Prectéte si navod k obsluze pouzivaného dalkového
ovladace.

Pfi pouzivani bezdratového dalkového ovladace viz také
navod k obsluze dodavany spolu s bezdratovym dalkovym
ovladacem.
Je-li instalace vybavena pfizpisobenym Fidicim systémem,
vyZadejte si od mistniho prodejce zafizeni provoz
odpovidajici vaSemu systému.
* Typ tepelného Cerpadia
Tento systém nabizi provozni rezim CHLAZENI,
VYTAPENI, AUTOMATICKY REZIM, PROGRAM
VYSUSOVANI a POUZE VENTILATOR.
* Typ s prostym chlazenim
Tento systém nabizi provozni rezim CHLAZENI,
PROGRAMOVE VYSUSOVANI a VENTILATOR.

POZOR U SYSTEMU SE SKUPINOVOU
KONTROLOU NEBO DVEMA DALKOVYMI
OVLADACI

Tento systém poskytuje kromé ovladani jednotlivych jednotek
dva dal$i systémy ovladani (jeden dalkovy ovladag fidi jednu
vnitfni jednotku). Odpovida-li typ jednotky nékterému z
uvedenych typu, ovérte si nasledujici podminky.
 Systém skupinového ovladani
Jeden dalkovy ovladac¢ fidi az 16 vnitfnich jednotek.
V8echny vnitfni jednotky jsou nastaveny shodné.

* Systém ovladani se dvéma dalkovymi ovladaci
Dva dalkové ovladace fidi jednu vnitfni jednotku (v pfipadé
systému skupinového ovladani jednu skupinu vnitfnich
jednotek).

POZNAMKA

* V pfipadé zmény kombinace nebo nastaveni systému
skupinové kontroly a systému se dvéma dalkovymi
ovladadi se obratte na mistniho prodejce zafizeni.

* Neménite kombinaci a nastaveni skupinového provozu a
systému dvou dalkovych ovladact sami, svéfte tuto praci

mistnimu prodejci.

INFORMACE PRO IDENTIFIKACI MODELU(fl) K NIMZ SE
VZTAHUJI TYTO INFORMACE: FUA125AVEB9
5 Hodn|Jedn 5 Symbo | Hodn | Jedn
Polozka | Symbol ota |otka Polozka [ ota | otka
Chladici P Celkovy
vykon jmenov | 783 | KW | elektricky | Peiek. | 0,19 | kW
(citelny) iy, piikon
Hladina
. akustického
Chladici P vykonu (dle
vykon jmenov| 427 | kW | nastaveni | Lwya | 65 | dB
(latentni) | W.c otadek
pokud je to
pouzitelné)
Topny P; 13,5
vykon Ji@?ﬂov 0 kw
Kontaktni | PAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.
udai U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzefi Skvriiany, Ceska
1€ Irepublika
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Nazvy a funkce dilt CHLAZENI [°C]
VENKOVN VNITRNI VENKOVN
JEDNOTKA TEPLOTA VLHKOST | TEPLOTA
RZQ200~250 |WB| 14~28 <80%* |DB —5~46
RZQG71~140 |WB| 12~28 <80%* |DB| —15~50
RZQSG71~140| WB |  14~28 <80%* |DB| -15~46
RR71~125 WB| 12~28 <80%* |DB| —15~46
RQ71~125 wB| 12~28 <80%* |DB —5~46
VENKOVNI VNITRNI VENKOVNI
JEDNOTKA TEPLOTA VLHKOST |TEPLOTA
DB | 17~38
RZAG71~140 <80%* |DB| —20~52
wB| 12~28
DB | 20~38
RZASG71~140 <80%* |DB| —15~46
wB| 14~28
TOPEN| [°C]
VENKOVNI VNITRNI VENKOVNI
JEDNOTKA TEPLOTA TEPLOTA
RZQ200~250 DB 10~27 wB -15~15
1 | Vnitfni jednotka RZQG71~140 DB 10~27 WB —20~15.5
2 Venkovni Jed notka RZQSG71~140 DB 10~27 WB -15~15.5
a | Vystup vzduchu RQ71~125 DB 10~27 WB -10~15
b | Vodorovna lopatka (ve vystupu vzduchu) VENKOVNI VNITRNI VENKOVNI
MFizka sani JEDNOTKA TEPLOTA TEPLOTA
-~ "UDRZ i AL )" —20~24
¢ | (viz"UDRZBA (PRO SERVISNI PERSONAL) RZAGT1~140 o8| 10wy DB
na strané 9) WB —20~18
Vzduchovy filtr ( uvnitf mfizky sani) DB —15~21
-IUCNOVY, ° . RZASG71~140 ~
d | (Viz "UDRZBA (PRO SERVISNi PERSONAL)" DB | 10-27 g —15-155

na strané 9)

Identifikaéni znacka vystupu vzduchu

(O, OO, 000, Oooo)

Tuto znacku pouzijte jako referenci pro nastaveni
sméru proudéni vzduchu (pouze pro BRC1E53)

Dalkovy ovladag¢ (volitelné pfisluSenstvi)
f | Dalkovy ovlada¢ nemusi byt potfebny z konfigurace
systému.

g | Odtokové potrubi

Zatizeni k vypousténi odpadni vody (vestavéné)
h | Vypousti vihkost pochazejici z mistnosti, ktera
vznikla béhem chlazeni.

Potrubi chladiva; Pfenosové vedent;

Zemnici vedeni (Poznamka)

(Poznamka)Jedna se o vedeni umoziiujici svedeni
i elektrické energie z vnitini jednotky

do zemé, aby nedochazelo k uraziim
elektrickym proudem nebo pozaru

v pfipadé nouze.

Uzemnéni
j | Vodi¢ uréeny k uzemnéni venkovni jednotky jako
prevence proti Uraziim elektrickym proudem.

3. PROVOZNi ROZSAH

Je-li teplota nebo vihkost mimo uvedené meze, mohou
sepnout pojistna zafizeni jednotky a klimatizaéni zafizeni
nemusi pracovat. V nékterych pfipadech mlze ze vnitfni
jednotky odkapavat voda.

*Aby se predeslo moznosti kondenzace par a odkapavani vody z vnitfni
jednotky.

D B: Teplota suchého teploméru

WB: Teplota suchého teploméru

Nastaveni teplotniho rozsahu dalkového ovladace je 16°C az 32°C

a zavisi na tom, zda je nastaven rezim topeni/chlazeni.

4. MISTO K INSTALACI

Misto instalace musi spliiovat tyto podminky

* Je klimatizaéni zafizeni instalovano na dobfe
vétraném misté a neni obklopeno prekazkami?

* Klimatizaéni jednotku neinstalujte na mista

s nasledujicimi vlastnostmi:

a. Mista s velkym mnozstvim mineralnich oleju
ve vzduchu (napfiklad fezny olej)

b. Mista s velkym obsahem soli (napfiklad pobfezi more)

c. Mista s vyskytem sirnych plynG (napfiklad horké
prameny)

d. Mista se zna¢né kolisajicim napajenim (napfiklad ve
vyrobnich zavodech)

e. Vozidla a ¢luny

f. Mista s velkym mnozstvim rozstfikd oleje a par
(napfiklad kuchyné atd.)

g. Mista instalace strojl generujicich
elektromagnetické viny

h. Mista naplnéna kyselymi a / nebo alkalickymi
parami

Cesky



* Je treba provést opatreni proti snéhu?
Podrobnosti 0 snéhovych ochrannych krytech
vam poskytne mistni prodejce.

Zapojeni jednotky

* Veskeré elektroinstala¢ni prace smi provadét
pouze kvalifikovany personal.

O zapojeni pozadejte svého mistniho prodejce.
Zapojeni nikdy nedélejte sami.

» Zajistéte, aby byla klimatiza¢ni jednotka
zapojena do samostatného obvodu a aby
celé elektrické zapojeni jednotky proved|
kvalifikovany personal v souladu s mistnimi
zakony a predpisy.

Vénujte pozornost také provoznimu hluku

« Jsou vybrana nasledujici mista instalace?

a. Misto, jez je schopno dobfe nést hmotnost

klimatiza¢niho zafizeni, s nizkou provozni
hlu€nosti a vibracemi.

b. Misto, kde nevadi vystup horkého vzduchu
z venkovni jednotky ani provozni hluk této
jednotky a nezpusobuje ruseni sousedu.

» Jste si jisti, ze pobliz vystupu vzduchu
venkovni jednotky nejsou zadné prekazky?
Takové prekazky by mohly mit za nasledek
zhorseni vykonu a zvysSeni provozni hluénosti.

 Jestlize za provozu vznika mimoradny hluk,
klimatizacni jednotku vypnéte a poté se
porad'te se svym mistnim prodejcem.

Odvod odpadni vody a odpadni potrubi

* Je zajisténo uplné vypusténi odpadni vody
z drenazniho potrubi?
Pokud vypusténi potrubi neni provedeno
spravné, muze se v drenaznim potrubi
shromazdovat necistota a zbytky a zpusobit Unik
vody. Pokud k tomu dojde, zastavte klimatizaéni

jednotku a poZadejte o pomoc mistniho prodejce.

—/\ VYSTRAHA

Zabrante nebezpeci zpusobené nahodnym
resetovanim tepelné pojistky: toto zafizeni NESMi byt
napajeno pres externi spinaci zafizeni, napf. asovy
spina€, nebo pripojeno do obvodu, ktery je pravidelné
zapinan a vypinan obsluznym programem.

5. POSTUP OBSLUHY

Prectéte si instalaéni navod venkovni jednotky

a navod k pouziti dalkového ovladace.

ZpUsob ovladani se u tepelného Eerpadla lisi od
jednotky pouze pro chlazeni. Typ svého systému
si ovérte u svého prodejce.

* Hlavni vypina¢€ zapnéte 6 hodin pfed uvedenim
klimatizaéni jednotky do provozu; chranite tak
jednotku pfed poskozenim.

* Nevypinejte napajeni klimatizaéni jednotky
béhem sezdnniho pouzivani.
To je nutné pro plynulou aktivaci klimatizacni
jednotky.

* Pokud za provozu jednotky dojde k vypadku
napajeni, po opétovném zapnuti napajeni
se Cinnost jednotky obnovi automaticky.

6. CHARAKTERISTICKE
VLASTNOSTI PROVOZU

W CHARAKTERISTIKY CHLAZENi
(REZIM CHLAZENI A AUTOMATICKY
REZIM PROVOZU CHLAZENI)

« Je-li pouzit rezim CHLAZENI a vnitini teplota je
nizka, na vyméniku tepla vnitini jednotky dochazi
k namrzani.

Tato funkce snizuje vykon chlazeni.

V tomto pfipadé klimatizaéni jednotka automaticky
na chvili pfepne do rezimu ODMRAZOVANI.
B&hem rezimu v provozu ODMRAZOVANI se
nizké otacky jednotky pouzivaji jako ochrana
pred vypousténim roztaté vody.

(Dalkovy ovladac¢ zobrazuje nastavené otacky
ventilatoru.)

KdyZ je venkovni teplota vysoka, néjaky €as trva,
nez vnéjsi teplota dosahne nastavené hodnoty.

B CHARAKTERISTIKY TOPENI )
(REZIM TOPENI A AUTOMATICKY
REZIM PROVOZU TOPEN!I)

SPUSTENi PROVOZU

» Obecné trva déle, nez je v rezimu TOPENI
dosazeno nastaveni vnitfni teploty ve srovnani
s rezimem CHLAZENI.

Doporucujeme spoustét ¢innost zafizeni pfedem
pomoci CASOVACE.

Provedte nasledujici ¢innosti, abyste zabranili
snizeni vykonu topeni a vypousténi chladného
vzduchu.

NA POCATKU CINNOSTI A PO UKONCENI

ODMRAZOVANI

* Vyuziva se systém proudéni teplého vzduchu,

a proto po zahajeni provozu trva urcitou dobu,
nez se ohfeje cela mistnost.

* Vnitfni ventilator, ktery jemné rozptyluje teply
vzduch, bézi automaticky, dokud teplota uvnitf
klimatiza&niho zafizeni nedosahne urcité urovné.
Bé&hem této doby zobrazuje dalkovy ovladac
"[@&/@". Méli byste vSechno nechat beze zmény
a chvilku pockat.

(Dalkovy ovlada¢ zobrazuje nastavené otacky
ventilatoru.)

Cesky



* Smér proudéni vzduchu je vodorovny, aby se
zabranilo proudéni chladného vzduchu na osoby
v mistnosti. (Dalkovy ovlada& zobrazuje
nastaveny smér proudéni vzduchu.)

ODMRAZOVANI

(Odmrazovani pro venkovni jednotku)

* S pfibyvajici namrazou na vinuti venkovni
jednotky klesa ucinnost topeni a klimatizacni
jednotka se spusti v rezimu ODMRAZOVANI.

* Ventilator vnitfni jednotky se zastavi a na displeji
dalkového ovladace se zobrazi "@@®=)".

S bezdratovym dalkovym ovladacdem dojde

k zastaveni proudéni teplého vzduchu

a rozsviceni kontrolky ODMRAZOVANI

na pfijimaci jednotce.

(Dalkovy ovladaé& zobrazuje nastavené otacky
ventilatoru.)

* Nejvy$e po 10 minutach rezimu ODMRAZOVANI
se klimatiza¢ni jednotka opét vrati do rezimu
TOPENI.

* Smér proudéni vzduchu je vodorovny. (Dalkovy
ovlada¢ zobrazuje nastaveny smér proudéni
vzduchu.)

 B&hem nebo po provozu ODMRAZOVANI, bude
ze vstupu nebo vystupu vzduchu klimatizacni
jednotky vychazet bila miha.

(Viz ¢ast "Z KLIMATIZACNI JEDNOTKY
VYCHAZI BIiLA MLHA" na strané 14).
* Béhem této Cinnosti je mozné slySet sycCivy zvuk.

Venkovni teplota vzduchu a kapacita topeni

» Kapacita topeni klimatizaCniho zafizeni klesa

s poklesem venkovni teploty vzduchu.

V takovém pfipadé pouzijte klimatizaéni zafizeni
v kombinaci s jinymi topnymi systémy.

(Kdyz pouzivate zafizeni s hofakem, pravidelné
mistnost vétrejte.)

NepouzZivejte zafizeni s horakem tam, kde

je vzduch z klimatizaéni jednotky vyfukovani
pfimo na néj.

Jestlize teply vzduch zlistava pod stropem

a vzduch pfi zemi je studeny, doporucujeme
pouzit ventilator, ktery zajisti cirkulaci vzduchu
v mistnosti.

O podrobnostech se poradte se svym mistnim
prodejcem.

Kdyz teplota vnitfni jednotky pfekro€i nastavenou
teplotu, vnitfni jednotka bude vypoustét slaby
proud vzduchu (pfepne do tichého rezimu).
Smér proudéni vzduchu je vodorovny. (Dalkovy
ovlada¢ zobrazuje nastavené otacky ventilatoru
a nastaveny smér proudéni vzduchu.)

B CHARAKTERISTIKY PROGRAMU
ODVLHCOVANI

» Tento provozni rezim snizuje vlhkost, aniz by
soucasné dochazelo ke snizovani vnitfni teploty.
Vnitini teplota po stisknuti tlacitka provozu bude
nastavena teplota. V tento okamzik jsou otacky
ventilatoru a teplota nastaveny automaticky, takze
dalkovy ovlada¢ nezobrazi otacky a nastavenou
teplotu.

Chcete-li efektivné snizit vnitini teplotu a vihkost,
nejprve snizte vnitfni teplotu pomoci rezimu
CHLAZENI a pak pouzijte provoz PROGRAMU
ODVLHCOVANI. Kdyz je vnitfni teplota snizena,
muZze se proud vzduchu vychazejici z vnitfni
jednotky zastavit.

Po delSim provozu se smérovanim proudu
vzduchu doll proudi vzduchu v automaticky
nastaveném sméru po jistou dobu, aby se tak
zabranilo kondenzaci vzduchu na vodorovnych
klapkach. (Dalkovy ovlada¢ zobrazuje nastaveny
smér proudéni vzduchu.)

Je-li pouzit PROGRAM ODVLHCOVANI a vnitini
teplota je nizka, na vyméniku tepla vnitfni
jednotky dochazi k namrzani. V tomto pfipadé
klimatiza¢ni jednotka automaticky na chvili
prepne do rezimu ODMRAZOVANI.

Nizké otacky ventilatoru se pouzivaji jako
ochrana pfed vypousténim roztaté vody.

m UROVEN AKUSTICKEHO TLAKU
* Hladina akustického tlaku je niz8i nez 70 dB(A).

NASTAVENi SMERU PROUDENi VZDUCHU

Smér proudéni vzduchu Ize individualné nastavit

pro kazdy vystup. (pouze BRC1E53)

 Zkontrolujte identifikaCni znacku vystupu
vzduchu (viz strana 5) a pouzijte k nastaveni
sméru proudéni vzduchu dalkovy ovladac.
(Podrobnosti viz navod k obsluze dalkového
ovladace.)

* Vodorovné klapky na vystupu vzduchu se
uzavrou, kdyz je vnitfni jednotka zastavena.

= NASTAVENi SMERU PROUDENI
VZDUCHU

Stisknéte tladitko NASTAVENI SMERU PROUDENI
VZDUCHU a nastavte smér proudéni vzduchu.

A. Nastaveni sméru nahoru a dol

Cesky



= Nastaveni sméru nahoru a dolu
Volba SMER PROUDENI
VZDUCHU vychyluje vzduch podle
nakresu a smér proudéni vzduchu
se stale méni. (Automatické
nastaveni vychylovani vzduchu)

K nastaveni zvoleného uhlu
proudéni vzduchu stisknéte
tla¢itko NASTAVENI SMERU
PROUDENI| VZDUCHU.

] Volba SMER PROUDEN
,/ VZDUCHU zastavi vychylovani
q vzduchu a smér proudéni vzduchu

se ustali (nastaveni pevného
sméru proudéni vzduchu.)

POHYB VODOROVNE KLAPKY

Za nasledujicich podminek ovlada smér proudéni
vzduchu mikropogita€, a proto se smér proudéni
muze liSit od displeje.

e CHLAZENI ¢ TOPENI
Provozni . AUTOMAT'ICKE . AUTOM’ATICKE
reim CHLAZENI TOPENI
* PROGRAM
ODVLHCOVANI
Vzduch proudi Smér proudéni
v automaticky vzduchu bude
nastaveném sméru vodorovny, takze
po jisty €as, aby se nebude proudit pfimo
zabranilo kondenzaci |smérem na vase télo.
na vodorovnych ¢ Je-li teplota
Smér nahoru klapljéch. ' mistnosti vy$si nez
a doli * P¥i trvalém provozu nastavena teplota
s proudénim vzduchu | e Kdyz se spustirezim
smérem doll TOPENI, nebo
bé&hem rezimu
ODMRAZOVANI,
(pokud se na
venkovni jednotce
vytvafi namraza)
POZNAMKA

* KdyZ je skupinové fizeni provadéno u systému
se sou€asnym provozem (dvojity a trojity), smér
proudéni vzduchu nelze nastavit individualné
na zavislych jednotkach.

Vnitini jednotka (fizena)
Vnitfni jednotka (Fidici)
Venkovni jednotka
Dalkovy ovlada&
Dvojice

Trojice

o OB~ WN -

Doporuéené polohy sméru proudéni vzduchu

'57///D
/ ":ll
ChlazenW ]
To;k

Pfi pevném nastaveni proudéni vzduchu doporucujeme
pouzivat proudéni v poloze uvedené vyse.

7. OPTIMALNIi PROVOZ

K Fadné funkci klimatizaéni jednotky dodrzujte

nasledujici bezpe&nostni pravidla.

» Bé&hem rezimu CHLAZENI zamezte pfimému
slune¢nimu svitu do mistnosti vhodnymi
zaclonami nebo zaluziemi.

* Dvefe a okna nechavejte zavrené. Zlistanou-li dvere
nebo okna oteviena, vzduch bude proudit z mistnosti
a ucinnost chlazeni a topeni bude klesat.

* Pobliz vstupu a vystupu vzduchu z klimatizaéni
jednotky nikdy neumistujte Zadné pfedméty.
Mohlo by dojit ke snizeni vykonu jednotky nebo
k zastaveni jeji Cinnosti.

* Nastavte teplotu vzduchu tak, abyste se citili
pFijemné. Mistnost nepfehfivejte a nepodchlazujte.
Pokud tak neucinite, dojde k plytvani elektfinou.

» Zobrazi-li se na displeji ".g= " nebo "Cas vydistit
filtr", pozadejte kvalifikovaného servisniho
technika, aby vydistil filtry.

(Viz "UDRZBA (PRO SERVISNi PERSONAL)"
na strané 9.)

Provoz vnitfni jednotky se znecisténym
vzduchovym filtrem muze snizit jeji vykon nebo
poruchu.

» Udrzujte TV pfijimace, radia a stereopfehravace
1 m nebo vice od vnitfni jednotky nebo od
dalkového ovladace.

Mohlo by dojit ke zkresleni obrazu a vzniku Sumu.

Cesky



—/N\ VYSTRAHA

Vypnéte napdjeci jisti¢, pokud jej delSi dobu
nepouzivate. Je-li napajeci jisti€ zapnuty,
klimatiza¢ni jednotka odebira urcitou energii

i tehdy, neni-li systém v provozu. (*1)

Vypnéte napdjeci jisti¢, abyste spofili energii.
Napajeci jisti€ zapnéte 6 hodin pfed opakovanym
uvedenim jednotky do provozu; zajistite tak jeji
hladky chod.

(Viz "UDRZBA (PRO SERVISNi PERSONAL)"
na strané 9) (*2)

*1 Spotfebovany vykon v dobé&, kdy je venkovni
jednotka mimo provoz, zavisi na modelu
jednotky.

*2 Ulozi se nastaveni pifed odpojenim
napajeciho jistiCe. (Nastaveni ¢asovace
je vynulovano.)

PIné vyuzijte funkci nastaveni sméru proudéni

vzduchu.

Chladny vzduch ma tendenci klesat k podlaze

a teply vzduch stoupa ke stropu.

Smér vystupu proudéni vzduchu nastavte

b&hem rezimu CHLAZENI nebo PROGRAMU

ODVLHCOVANI vodorovné a pfi TOPENI

v mistnosti ho nastavte smérem dolu.

Vzduch nenechte proudit pfimo na osoby.

Pouzivejte rezim CASOVACE uginnym

zplUsobem.

Né&jaky Cas trva, nez vnéjsi teplota dosahne

nastavené hodnoty. Doporuujeme spoustét

ginnost zafizeni predem pomoci CASOVACE.

8. UDRZBA

(PRO SERVISNi PERSONAL)

UDRZBU SMi PROVADET POUZE
KVALIFIKOVANY SERVISNi TECHNIK

Nepouzivejte hoflavy plyn (napfiklad spreje
s lakem na vlasy nebo insekticidy) v blizkosti
klimatizacni jednotky.

Neotirejte klimatizaéni jednotku benzinem ani
redidlem.

Mohlo by to zpusobit uraz elektrickym
proudem nebo pozar.

Do nasavani, vystupu vzduchu nebo zaluzii
uréenych ke smérovani proudéni vzduchu
nikdy nestrkejte za provozu prsty ani jiné
predméty. Ventilator otacejici se vysokou
rychlosti mize zpUsobit Uraz.

— /\ VAROVANI

* Klimatiza¢ni jednotku nikdy nemyjte vodou.
Mohlo by to zpusobit uraz elektrickym
proudem nebo pozar v disledku tGniku.

* Pokud oSetfujete klimatizaéni jednotku,
nezapomente ji vypnout a odpojit také
napajeci jistic.

Pokud nebude napajeci zdroj odpojen,
muze dojit k urazu elektrickym proudem
nebo zranéni.

* P¥i praci na vyvySeném misté si zajistéte
pevnou oporu postoje.

Pokud by leSeni nebylo dostate¢né stabilni,
mohli byste spadnout nebo by se leSeni
mohlo skacet a diisledkem by byl uraz.

POZNAMKA

* Vzduchovy filtr nevyjimejte (jediné za uc¢elem
jeho vyg€isténi). Mohlo by dojit k poruse.

¢ Do vstupu vzduchu neumist’ujte zadnou jinou
latku (napriklad kuchynsky ubrousek), nez
je schvaleny typ filtru. Mohl by klesnout
vykon a dochazet k zamrzani a uniku vody.

CISTENIi VZDUCHOVYCH FILTRU

Zkontrolujte, zda dalkovy ovladac nezobrazuje " ="

nebo "Cas vy¢istit filtr".

* Signalizuje poté, co pracuje po jistou dobu.

POZNAMKA

« Cas signalizace ".g= " nebo "Cas vygistit filtr"
muzete zménit.
Pokud je vnitini jednotka pouzita v prostoru, kde
je vzduch vice znecistény, pozadejte o vyresSeni
problému mistniho prodejce.

Znecisténi Cas do zobrazeni signalizace
Normalni 2500 hodin
(ekvivalentni jednomu roku)

1250 hodin

Vice znecisténi (ekvivalentni pal roku)

* Pokud je odstranéni znecisténi vzduchového filtru
problematické, filtr vyménte.
(Nahradni vzduchovy filtr Ize objednat jako
pfisluSenstvi.)
1. Oteviete mrizku sani.
Soucasné posurite obé uchytky a pomalu sejméte
saci mrizku dold.

Cesky



2. Vzduchovy filtr vytahnéte ven.

Provedte prace zpusobem uvedenym nize.

1 Vytahnéte naklonény vzduchovy filtr smérem
doll a vyhaknéte otvor filtru z vystupku na
mfizce. (Po obou stranach, vpravo i vlevo.)

2 Zvednéte vzduchovy filtr a zahaknéte otvor
filtru na vystupek na horni &asti mrizky.

(Po obou stranach, vpravo i vlevo.)

d

Vystupek horni ¢asti mfizky
Filtr

Vystupek

Strana vzduchového filtru

o O T O

3. Vycdcistéte filtr.
ZnecCisténi odstraite pomoci vysavace a filtr
lehce omyjte vodou.

Pokud je
vzduchovy

filtr znecistén
extrémné, omyjte
jej neutralnim
Cisticim
prostfedkem
pomoci mékkého
kartace.

Po odkapani
nechte vzduchovy
filtr vyschnout na
stinném misté.

-p
J,g,v‘ 5
§ N
%Rli

POZNAMKA

* Vzduchovy filtr nikdy nemyjte vodou o teploté
50°C nebo vyssi.
V opacném pripadé by mohlo dojit ke ztraté
barvy nebo k deformaci.

* Vzduchovy filtr nezahfivejte.
Mohlo by dojit ke spaleni.

4. Vzduchovy filtr upevnéte.
Namontujte vzduchovy filtr v opaéném poradi
kroku 2.

5. Uzavrete mfizku sani.
Soucasné posunte dvé uchytky, pomalu
zvednéte saci mfizku a bezpec€né ji upevnéte
v opacném porfadi krok( uvedenych v kroku 1.

6. Po zapnuti napajeni vypnéte signalizaci
" 7" nebo "Cas vydistit filtr" zobrazenou
na dalkovém ovladaci.
* Podrobnosti viz navod k obsluze dalkového
ovladace.
Signalizaci Ize vypnout, kdyz je systém
v provozu nebo kdyz je zastaven.

POZNAMKA

* Pfi uzavieni saci mfizky je nutné popruh fadné
slozit.
Pied uzavienim mfizky sani zkontrolujte,
zda popruh nevyé€niva ze strany.

a Popruh

b Mfizka sani

Cesky

10



v

JAK VYCISTIT MRIZKU SANI

1. Oteviete mFizku sani.
Soucasné posurite obé uchytky a pomalu

sejméte saci mfizku dold.

a Uuchytka

2. Demontujte mfizku sani.
1 Demontujte 4 popruhy upevnéné Kk vniténi
jednotce. (Viz niZe uvedeny obrazek.)

2 Oteviete mfizku sani do polohy 45°
a zvednéte ji nahoru. Pak ji vyhaknéte

ze zavéseni na haku. (3 mista)

Umistéte na misto kde maji byt zahaknuty popruhy
(celkem 4 mista)

b  Umistéte pro zahaknuti (3 mista)
Odhaknéte
Umistéte na misto kde maji byt zahdknuty popruhy

3. Vzduchovy filtr vytahnéte ven.
Viz krok 2 v ¢asti "CISTENI VZDUCHOVYCH
FILTRU" na strang 9.

4. MF¥izku sani vycistéte.
Omyjte saci mfizku pomoci jemného kartace
a neutralniho Cisticiho prostfedku.

Cistici prostfedek

KdyzZ je mfiZzka sani extrémné znecisténa

» Nastfikejte Cistici prostfedek na lopatky
ventilatoru a na mrizku sani a ponechte
pusobit asi 10 minut.

MFizku sani Ize poté omyt vodou.

POZNAMKA

* Mrizka sani nikdy nemyjte vodou o teploté
50°C nebo vyssi.

V opaéném pripadé by mohlo dojit ke ztraté
barvy nebo k deformaci.

* P¥i vysousSeni mrizky sani ji nezahrivejte
nad ohném. Mohlo by dojit ke spaleni.

* Nepouzivejte benzin, benzen, fedidla, lestici
prasky ani kapalné insekticidy nebo jiné
bézné dostupné prostredky.

V opaéném pripadé by mohlo dojit ke ztraté
barvy nebo k deformaci.

5. Vzduchovy filtr upevnéte. )
Viz krok 4 v ¢asti "CISTENI VZDUCHOVYCH
FILTRU" na strané 9.

6. Upevnéte mrizku sani.
Namontujte mfiZzku sani v opacném poradi kroku 2.

7. Uzavrete mrizku sani.
Soucasné posurite 2 uchytky v opacném poradi
dle kroku 1, pomalu zvednéte mfizku sani
a zajistéte ji.

CISTENI VNEJSICH PANELU
A DALKOVEHO OVLADACE

 Otfete je suchou mékkou utérkou.

* Pokud znecisténi nelze odstranit, ponofte hadr
do neutralniho Cisticiho prostfedku nafedéného
vodou a hadr vyzdimejte.

Po otfeni nedistit hadrem je otfete Cistou utérkou.

POZNAMKA

* Nepouzivejte benzin, benzen, fedidla, lestici
prasky ani kapalné insekticidy nebo jiné
bézné dostupné prostredky.
V opaéném pripadé by mohlo dojit ke ztraté
barvy nebo k deformaci.

* Nikdy tyto soucasti nemyjte vodou o teploté
50°C nebo vyssi.
V opaéném pripadé by mohlo dojit ke ztraté
barvy nebo k deformaci.
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m CISTENI PRED ZAHAJENIM SEZONY
A PO Ni

CO UDELAT PRED VYPNUTIM SYSTEMU
NA DELSi DOBU

Zkontrolujte nasledujici body.

» Zkontrolujte, zda otvor sani a vyfukovani vzduchu
vnitfni i venkovni jednotky neblokuje néjaka
prekazka.

Odstrante vSechny prekazky.
Prekazky mohou snizit otacky ventilatoru, coz
povede ke snizeni vykonu a poskozeni zafizeni.

Vzduchovy filtr vyCistéte.

* Po vycCisténi vzduchovy filtr znovu nasadte.

(Viz "UDRZBA (PRO SERVISNi PERSONAL)"
na strané 9.)

Informace o montazi, demontazi nebo &isténi
voliteIného vzduchového filtru naleznete

v navodu k obsluze vzduchového filtru.

* Po zapnuti napajeni vypnéte signalizaci " .g="
nebo "Cas vyagistit filtr" zobrazenou na dalkovém
ovladaci.

* Podrobnosti viz navod k obsluze dalkového
ovladace.

Signalizaci Ize vypnout, kdyZ je systém v provozu
nebo kdyz je zastaven.

Napajeci jistic zapnéte alespon 6 hodin pred

zapocetim provozu.

* To je nutné pro plynulou aktivaci klimatizacni
jednotky a k jeji ochrané.

* Po zapnuti napajeciho jisti¢e se rozsviti pfislusna
indikace na dalkovém ovladaci.

TOPENI do 6 hodin od pfipojeni napajeni

k napajecimu jistici.

Nékteré modely provadéji pro ochranu zafizeni
nasledujici operaci.

Pokud je TOPENI spusténo do 6 hodin po pfipojeni
napajeni do klimatiza¢ni jednotky, vnitfni ventilatory
se asi na 10 minut zastavi b&éhem ¢innosti venkovni
jednotky, aby tak chranily zafizeni.

VySe uvedena operace se provede nejenom v ¢ase
instalace, ale pfi kazdém zapnuti nebo vypnuti
napajeciho jistice.

Pro pohodiné pouzivani béhem sezénniho
pouzivani rezimu TOPENI nevypinejte napajeni.

CO UDELAT PRED VYPNUTIM
KLIMATIZACNi JEDNOTKY NA DELSi DOBU

Zapnéte na pul dne rezim VENTILATORU
a vnitini jednotku vysuste.
 Zabranite tim vytvareni nanosu.

Vypnéte napajeci jistic.

* Je-li napdjeci jisti€ zapnuty, klimatizaéni jednotka
odebira urcitou energii i tehdy, neni-li v provozu.
Vypnéte napdjeci jisti¢, abyste spofili energii.

* Po vypnuti napajeciho jisti€e pfislusna indikace
na dalkovém ovladaci zmizi.

Vzduchovy filtr vyCistéte.

* Po vycCisténi zkontrolujte, zda jste instalovali
vzduchovy filtr.
(Viz "UDRZBA (PRO SERVISNi PERSONAL)"
na strané 9.)
Informace o montazi, demontazi nebo ¢&isténi
volitelného vzduchoveého filtru naleznete
v navodu k obsluze vzduchového filtru.

POZNAMKA

Vnitfni ¢ast klimatizaéni jednotky se mlze po
nékolika sezonach opotifebovat a vykon jednotky
pak klesa a dochazi k uniku vody.

jednotky si vyzadejte od mistniho prodejce. Tuto
¢innost smi provadét vyhradné kvalifikovany
servisni technik.

9. NEJDE O PORUCHU
KLIMATIZACNiIi JEDNOTKY

Nasledujici pfiznaky neznamenaji poruchu
klimatizaéni jednotky
« TOPENI do 6 hodin od pfipojeni napajeni
k napajecimu jistici.
Nékteré modely provadéji pro ochranu zafizeni
nasledujici operaci.
Pokud je TOPENI spusténo do 6 hodin po
pfipojeni napgjeni do klimatiza¢ni jednotky,
vnitini ventilatory se asi na 10 minut zastavi
béhem Cinnosti venkovni jednotky, aby tak
chranily zafizeni.
Vy8e uvedena operace se provede nejenom
v Case instalace, ale pfi kazdém zapnuti nebo
vypnuti napajeciho jistiCe.
Pro pohodiné pouzivani béhem sezénniho
pouzivani rezimu TOPENI nevypinejte napajeni.

Cesky

12



I. KLIMATIZACNiI JEDNOTKA JE NEFUNKCNI

* Klimatiza¢ni jednotka se nespusti
samocinné ihned po stisknuti
tlacitka ON/OFF (ZAP/VYP).

» Klimatiza¢ni jednotka se nespusti
samocinné ihned po vraceni tlac¢itka
NASTAVENI TEPLOTY, které bylo
stisknuté, do plivodni polohy.

Sviti-li kontrolka PROVOZ, klimatiza¢ni
jednotka pracuje spravné.

Klimatiza¢ni jednotka se nespusti ihned,
protoze bezpecénostni zafizeni chrani
systém pfed pretizenim.

Klimatizaéni jednotka se po 3 minutach
znovu automaticky zapne.

» Klimatizaé¢ni jednotka se nespusti,

i kdyz displej zobrazuje " "

a nékolik sekund po stisknuti
ovladaciho tlacitka blika.

PFiCinou je praveé to, ze klimatizaCni jednotka
je pod centralnim ovladanim.

Jestlize displej blika, znamena to, ze
klimatiza¢ni jednotku nelze ovladat
dalkovym ovladacem.

» TOPENI do 6 hodin od pfipojeni napajeni
k napajecimu jistici.

Nékteré modely provadéji pro ochranu
zafizeni nasledujici operaci.

Pokud je TOPENI spu$téno do 6 hodin po
pfipojeni napajeni do klimatizaéni jednotky,
vnitini ventilatory se asi na 10 minut zastavi
béhem €innosti venkovni jednotky, aby tak
chranily zafizeni.

VyS&e uvedena operace se provede nejenom
v Case instalace, ale pfi kazdém zapnuti
nebo vypnuti napajeciho jistice.

Pro pohodiné pouzivani béhem sezénniho
pouzivani rezimu TOPENI nevypinejte
napajeni.

* Venkovni jednotka se zastavi.

Ddavodem je, Ze vnitini teplota dosahla
nastavené teploty.

Vnitini jednotka je v rezimu VENTILATORU.

CHLAZENI

(AUTOMATICKE CHLAZENI):

Snizte nastavenou teplotu.

TOPENI

(AUTOMATICKE TOPENI):

Zvyste nastavenou teplotu.
Je-li klimatiza¢ni jednotka v normalnim
stavu, provoz se po chvili spusti.

» Dalkovy ovlada¢ zobrazuje " @@= "

a zastavi se proudéni vzduchu.

Tak tomu je proto, ze klimatiza¢ni jednotka
automaticky pfepne do rezimu
ODMRAZOVAN!I, aby zabranil snizeni
topného vykonu pfi vyskytu namrazy na
venkovni jednotce.

Nejvyse po 10 minutach se klimatizacni
jednotka opét vrati do ptuvodniho rezimu.

Il. PROVOZ SE NEKDY ZASTAVI
* Dalkovy ovlada€ zobrazuje "U4" a "U5"

a provoz se zastavi. Za nékolik minut
se vsak restartujte.

Tak tomu je proto, ze komunikace mezi
vnitfnimi a venkovnimi jednotkami nebo mezi
vnitfnimi jednotkami a dalkovym ovladacem
je preruSena a zastavena v disledku Sumu
zpUsobeného jinymi zafizenimi, nez je
klimatiza¢ni jednotka.

Jakmile elektrického Sum odezni, klimatizaéni
jednotka se automaticky znovu spusti.

lll. OTACKY VENTILATORU SE LISi OD
NASTAVENI

* Stisknutim tlacitka k ovladani rychlosti

ventilatoru se jeho rychlost nezmeéni.

B&hem rezimu v provozu CHLAZENI se
nizké otacky ventilatoru pouzivaji jako
ochrana pfed vypousténim roztaté vody.
B&hem rezimu ODMRAZOVANI (TOPENI)
klimatiza¢ni jednotka pfestane vypoustét
vzduch, aby jej nevyfukovala pfimo na vas.
Po chvili Ize otacky ventilatoru zménit.
(Otacky ventilatoru nelze nastavit pro rezim
PROGRAMU ODVLHCOVANI.)

Jestlize v rezimu TOPENI dosahne teplota
mistnosti nastavené hodnoty, venkovni
jednotka se vypne a vnitfni jednotka se
pfepne do rezimu mirného proudéni.
Zména otacek ventilatoru néjakou dobu trva.
ZvySste nastavenou teplotu.

Po chvili se otacky ventilatoru zméni.
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IV. SMER PROUDENI VZDUCHU SE ODLISUJE
OD NASTAVENI, NEBO JE SMER
PROUDENI VZDUCHU ODLISNY OD
ZOBRAZENi NA DALKOVEM OVLADACI

* Vodorovné klapky regulace proudéni
vzduchu se neotaci, kdyz dalkovy
ovlada¢ zobrazuje €innost otaceni.
<TOPENI>

Tak tomu je proto, ze smér proudéni
vzduchu je vodorovny po spusténi provozu
nebo poté, co je vnitini teplota vyssi, nez
nastavena teplota, aby se tak zabranilo
vyfukovani vzduchu pfimo smérem k vam.
Po chvili se spusti otaceni.

(Viz ¢ast "POHYB VODOROVNE
KLAPKY" na strané 8).

e Zobrazeni sméru proudéni vzduchu

na dalkovém ovladaci se odliSuje od

skuteéné funkce vodorovnych klapek

regulace proudéni vzduchu.

<CHLAZENIi a PROGRAM

ODVLHCOVANI>
Kdyz je nastaven provoz s vyfukovanim
vzduchu smérem dold, proudéni zobrazené
na displeji se jistou dobu lii, aby se
zabranilo kondenzaci vihkosti na
vodorovnych klapkach.

<TOPENI>
Tak tomu je proto, ze smér proudéni
vzduchu je vodorovny po spusténi provozu
nebo poté, co je vnitini teplota vyssi, nez
nastavena teplota, aby se tak zabranilo
vyfukovani vzduchu pfimo smérem k vam.
Po chvili se smér proudéni vzduchu zméni
na nastaveny smér.
(Viz 8ast "POHYB VODOROVNE
KLAPKY" na strané 8).

V. VODOROVNE KLAPKY SMEROVANI
VZDUCHU SE NEUZAVIRAJI

* Vodorovné klapky smérovani vzduchu
se neuzaviraji ani pfi nastaveni chodu.

Tak tomu je proto, ze vodorovné klapky
smérovani vzduchu se uzaviou v okamziku,
kdy se zastavi klimatiza¢ni jednotka.

Po chvili se klapky smérovani vzduchu
uzavrou.

VI. Z KLIMATIZACNi JEDNOTKY VYCHAZI
BiLA MLHA

» Béhem CHLAZENI je v mistnosti vysoka

vlhkost. (Na zaolejovanych nebo
prasnych mistech)

V pfipadé vysokého znecisténi vnitiku vnitini
jednotky je rozlozeni teploty v mistnosti
nerovnomeérné.

Vnitfek vnitfni jednotky je tfeba vydistit.

si vyzadejte od mistniho prodejce.

Toto Cisténi smi provadét vyhradné
kvalifikovany servisni technik.

Zkontrolujte prostfedi pouziti systému.
Kdyz prepnete provoz klimatizac¢ni
jednotky do rezimu TOPENI po ukonéeni
rezimu ODMRAZOVANI a béhem rezimu
ODMRAZOVANI.

Vlhkost vznikla odmrazovanim jednotky

se odpafuje a unika.

Kdyz dalkovy ovlada¢ zobrazuje "
pracuje jednotka v rezimu ODMRAZOVANI.

VIl. HLUK KLIMATIZACNICH JEDNOTEK

Po spusténi vnitini jednotky se ozve
zvonivy zvuk.

Tento zvuk je generovan v okamziku, kdy
pracuji motory pohonu vodorovnych klapek
smérovani vzduchu.

Zhruba po minuté zmlkne.

Pracuje-li systém v rezimu CHLAZENI
nebo ODMRAZOVANI, je slySet neustale
hluboky syc¢ivy zvuk, nebo se ozyva zvuk
kapani vody v klimatiza¢ni jednotce

v rezimu CHLAZENI.

Jde o zvuk chladiva, které proudi

v klimatiza¢nim zafizeni vnitfni

i venkovni jednotkou.

Bezprostiredné po spusténi jednotky,

po zastaveni provozu, nebo zahajeni

&i skonéeni OPERACE ODMRAZOVANI
se ozyva sycivy zvuk.

Jde o zvuk chladiva zpusobeny zastavenim
nebo zménou jeho proudéni.

B&hem chodu v rezimu TOPENI klimatizaéni
jednotka pfepne automaticky do rezimu
ODMRAZOVANI.

Dalkovy ovlada¢ zobrazuje "
Nejvyse po 10 minutach se klimatizaéni
jednotka opét vrati do puvodniho rezimu.

Cesky

14



* Pracuje-li klimatizaéni jednotka v rezimu
CHLAZENI nebo pfi zastaveni, je slyset
neustale sycivy zvuk.

Tento zvuk je slySet hluk provozu
odtokového Cerpadla.

Kapalina odstranéna z vnitiniho vzduchu
b&hem CHLAZENI je vypousténa.

* Je-li klimatiza€ni jednotka v provozu
nebo po jejim zastaveni, je slySet vrzani.
Tento zvuk vydavaji plastove dily jednotky,
jez se roztahuji nebo smrstuji teplem.

VIIl. Z VNITRNICH JEDNOTEK VYCHAZi PRACH

» Z jednotky, jez dlouho nebyla v provozu,
muze po spusténi vyletovat prach.
Prach pohlceny jednotkou vyletuje.

IX. VNITRNIi JEDNOTKY VYDAVAJi ZAPACH

e Za provozu
Jednotka pohlcuje pachy z mistnosti,
nabytku, cigaret atd. a poté je opét vydava.
Pokud je problémem zapach, nastavte
otacky ventilatoru na mirny nebo Zadny,
jakmile vnitini teplota dosahne nastavené
teploty.
Podrobnosti vam sdéli mistni prodejce.

X. KLIMATIZACNi JEDNOTKA NECHLADI

NEBO NETOPi UCINNE

» Klimatizaéni jednotka je v rezimu
PROGRAMU ODVLHCOVANI.
Tak tomu je proto, Ze rezim programu
odvlh&ovani pracuje tak, aby vnitini teplota
Snizte vnitfni teplotu pomoci CHLAZENI
a pak pouzijte PROGRAM ODVLHCOVANI.
(Viz¢ast"CHARAKTERISTIKY PROGRAMU
ODVLHCOVANI" na strang 7).

* Prostudujte si vlastnosti rezimu CHLAZENI,
rezimu TOPENI a vlastnosti rezimu
PROGRAMU ODVLHCOVANI na strané 7.

10. ODSTRANOVANI PROBLEMU

Nez zavolate servisniho technika, znovu
zkontrolujte nasledujici polozky.

1. Klimatizaéni jednotka viibec nepracuje.

» Zkontrolujte, zda nevyhorela pojistka.
Vypnéte napajeni.

» Zkontrolujte, zda nedoslo k vybaveni jistice.
Pokud je indikator napajeciho jistice ve
vypnuté poloze, zapnéte napajeni spinacem
napajeciho jistice.

Pokud je indikator napajeciho jistice

v odstavené (vybavené) poloze, nezapinejte
napajeni spinatem napdjeciho jistice.
Obratte se na mistniho prodejce.

ON 2
B

OFF |

1
1 Jisti¢ (jisti¢ proti zemnimu spojeni)
2 Vyénélek
Poloha spusténi

» Zkontrolujte stabilitu a hodnotu napajeni.
Pockejte na obnoveni napajeni. Jestlize dojde
za provozu dojde k prerudeni dodavky
energie, klimatizacni jednotka se po obnové
napajeni znovu spusti automaticky.

2. Pokud se klimatiza¢ni jednotka zastavuje
po normalnim chodu.

* Zkontrolujte, zda néjaka pfekazka nezakryva
nasavani nebo vyfukovani vzduchu vnitfni
nebo venkovni jednotky.

Odstraite piekazku a zajistéte dobrou
ventilaci jednotky.

Vodorovné klapky na vystupu vzduchu se
uzavfou, kdyZ je vnitini jednotka zastavena.

* Zkontrolujte, zda neni zaneseny
vzduchovy filtr.
O vycisténi vzduchového filtru pozadejte
kvalifikovaného servisniho technika.
Pokud se vzduchovy filtr ucpe prachem
nebo necistotami, dojde ke sniZeni objemu
proudiciho vzduchu z klimatiza¢ni jednotky,
ke snizeni vykonu klimatiza¢ni jednotky
a zvyseni spotfeby.
Kromé toho to mize zpUsobit kondenzaci
par na vystupu vzduchu.
(Viz "UDRZBA (PRO SERVISNI
PERSONAL)" na strané 9.)
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3. Klimatizaéni jednotka pracuje, ale nechladi
nebo nehreje dostatecné.

» Zkontrolujte, zda néjaka pfekazka nezakryva
nasavani nebo vyfukovani vzduchu vnitfni
nebo venkovni jednotky.

Odstrante prekazku a zajistéte dobrou
ventilaci jednotky.

Vodorovné klapky na vystupu vzduchu se
uzavfou, kdyz je vnitini jednotka zastavena.
Prekazky snizuji otaCky ventilatoru

a zpUsobuji snizeni vykonu a poruchu

zarizeni pfi nasavani vypousténého vzduchu.

To zpusobuje plytvani s elektrickou energii
a mlze vést k zastaveni zafizeni.

» Zkontrolujte, zda neni zaneseny vzduchovy
filtr.
O vycisténi vzduchového filtru pozadejte
kvalifikovaného servisniho technika.
Pokud se vzduchovy filtr ucpe prachem
nebo necistotami, dojde ke sniZzeni objemu
proudiciho vzduchu z klimatiza¢ni jednotky,
ke snizeni vykonu klimatizaéni jednotky
a zvyseni spotfeby.
Kromé toho to mize zplsobit kondenzaci
par na vystupu vzduchu.
(Viz "UDRZBA (PRO SERVISNI
PERSONAL)" na strané 9.)

Zkontrolujte, zda je nastavena spravna
teplota.

Nastavte spravnou teplotu, otacky ventilatoru
a smér proudéni vzduchu.

Zkontrolujte, zda je tlagitko OTACKY
VENTILATORU nastaveno na NiZKE.
Nastavte spravnou teplotu, otacky ventilatoru
a smér proudéni vzduchu.

Zkontrolujte, zda je nastaven spravny smér
proudéni vzduchu.

Nastavte spravnou teplotu, otacky ventilatoru
a smér proudéni vzduchu.

Zkontrolujte, zda nejsou oteviené dvere
nebo okna.

Zavfete dvefe nebo okna, zabrarite vyméné
vzduchu v mistnosti s okolim.

Zkontrolujte, zda do mistnosti nesviti slunce
(b&hem chlazeni).

Pouzijte zaclony nebo zaluzie.

V mistnosti je pfili§ velky poCet osob (v rezimu
chlazeni).

» Zkontrolujte, zda tepelny zdroj v mistnosti je
prili$ silny (béhem chlazeni).

4. Operace byla provedena nebo zastavena,

i kdyz nebylo stisknuto tla¢itko zapnuto/

vypnuto.

* Opravdu si jste jisti, ze neni pouzita funkce
Casovate ZAPNUTO/VYPNUTO?

Vypnéte ¢asova¢ ZAPNUTO/VYPNUTO.
Podrobnosti viz navod k obsluze dalkového
ovladace.

* Opravdu neni dalkovy ovlada¢ pfipojen?
Kontaktujte centralni velin, ktery zastaveni
pfikazal.

» Opravdu si jste jisti, Ze neni rozsvicena funkce
centralniho fizeni?

Kontaktujte centralni velin, ktery zastaveni
pfikazal.

Pokud problém neni vyfeSeni po kontrole
vySe uvedenych bodu, nezkousejte jej
odstranit sami.

V takovém pfipadé se vzdy obratte na
dodavatele.

V tento okamzik mu sdélte pfiznak a nazev
modelu zafizeni (napsany na Stitku vyrobce).

Objevi-li se néktera z nasledujicich poruch,
zaved'te uvedena opatieni a spojte se s mistnim
prodejcem.

Klimatiza¢ni jednotku musi opravit kvalifikovany
servisni technik.

—/\ VYSTRAHA

Dojde-li k poruse klimatiza¢ni jednotky (zapach
z horeni atd.), odpojte napajeni klimatizac¢ni
jednotky a obrat’te se na svého dodavatele.
DalSi provoz zafizeni za neobvyklych okolnosti
muze zpusobit poruchu, Uraz elektrickym
proudem nebo pozar.

Obratte se na mistniho prodejce.

* Pokud bezpecnostni zafizeni (napfiklad pojistka,
napajeci jisti¢ nebo jisti¢ uzemnéni) Casto reaguiji;
Opatreni: Nezapinejte hlavni vypinac.

* Jestlize spina¢€ provozu ON/OFF (ZAP/VYP)
nepracuje spravneé;

Opatreni: Vypnéte hlavni vypinac.

* Z vnitfni jednotky prosakuje voda.

Opatreni: Zastavte provoz jednotky.

*Obrazovka a provozni Kontrolka

kontrolka budou blikat.. rovozu
Chiazeni «Jestlize se zobrazi
Rasng vystraha, bude blikat pouze (7 ; % )
E'II o 28°C ikona chyby a kontrolka —\ -

provozu nebude blikat.
———————— *Chcete-li zobrazit chybovy kod a kontaktni
udaje, stisknéte tlacitko Nabidka/Vybér.

*Bude blikat chybovy kéd a zobrazi se
kontaktni adresa servisu a nazev modelu.
*Oznamte chybovy kéd a nazev modelu
svému prodejci Daikin.

Chybovy kod:A1

Kontaktni informace
0123-4567-8900

Vnitfni model ~ —-/000
Venkovni model ——-/000

Szpst
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11. POZADAVKY NA LIKVIDACI

Vas vyrobek a baterie dodané s ovladacem
jsou oznaceny timto symbolem. Tento
symbol znamena, ze elektrické a
elektronické produkty a baterie se nesmi
pridavat do netifidéného domovniho
odpadu. U baterii mGze byt pod symbolem uveden
chemicky symbol. Tento chemicky symbol oznacuje, ze
baterie obsahuje tézké kovy nad urcitou koncentraci.
Mezi mozné chemické symboly patfi:
Pb: olovo (> 0,004%)
Vyrobek se nikdy nepokousejte demontovat sami: demontaz
systému, likvidace chladiva, oleje a ostatnich ¢asti zafizeni
musi byt provedena kvalifikovanym instalaénim
pracovnikem v souladu s pfisluSnymi mistnimi a narodnimi
predpisy.
Jednotka a pouzité baterie musi byt likvidovany ve
specializovaném zavodg, aby jeji casti mohly byt opakované
pouzity, recyklovany nebo regenerovany.
Zajistite-li spravnou likvidaci vyrobku, pomuzete ochrané
pred pfipadnymi negativnimi dusledky pro Zivotni prostredi
a dopady na lidské zdravi.

provedI instalaci, nebo od mistnich uradu.
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