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Vejledningens originalsprog er engelsk. Andre
sprog er overseettelser af den originale vejledning.

*Geelder kun, hvis dette apparat er forbundet med
falgende modeller af udendgrsenheder:

RZAG71, RZAG100, RZAG125, RZAG140,
RZASG71, RZASG100, RZASG125, RZASG140.

Dette udstyr er fyldt med R32.*

Vigtig information om det
anvendte kolemiddel

Dette produkt indeholder fluorholdige drivhusgasser.
Lad ikke gasser treenge ud i atmosfeeren.

Kglemiddeltype”: R410A eller R32
GWP®@ veerdi for R410A er 2087,5
GWP®@ veerdi for R32 er 675

™ Vedrgrende anvendt kelemiddel. henvises
til udendgrsenhedens typeskilt.
@ GWP = Globalt opvarmningspotentiale

Periodisk inspektion af kglemiddelleekage kan veere
pakraevet afheengigt af europeeisk eller lokal lovgivning.
Kontakt din lokale forhandler for yderligere oplysninger.

BEMAERK

Relevant lovgivning vedr. drivhusgasser med
tilsaetning af fluor kraever, at pafyldning af kelemiddel
angives savel i veegt som i CO2-zekvivalent.

Formel til beregning af maengde i ton
CO2-xkvivalent: GWP veerdi for kalemiddel x samlet
maengde pafyld kelemiddel [i kg]/1000

Kontakt din installater for yderligere oplysninger.

1. SIKKERHEDSANVISNINGER

For at fa den fulde fordel af klimaanlaeggets funktioner og for at
undga funktionsfejl pa grund af forkert handtering anbefaler vi,
at du laeser denne betjeningsvejledning omhyggeligt fgr brug.
Denne enhed er at regne som "udstyr, der udelukkende skal
handteres af fagfolk".

Dette apparat er beregnet til at blive brugt af
specialuddannede eller uddannede brugere
i butikker, let industri, pa garde eller til
erhvervsmassig eller privat brug af ikke-
faguddannede.

Dette udstyr kan anvendes af personer,
herunder bern fra 8 ar, med nedsat fysisk
formaen, med sansehandicap eller med mentale
handicap, eller af personer med manglende
erfaring og viden, hvis de er under opsyn,
eller hvis de har modtaget vejledning i sikker
anvendelse af udstyret, og hvis de forstar de
farer, der er forbundet hermed.

Born ma ikke lege med udstyret.

Rengering og vedligeholdelse, der normalt
udferes af brugere, ma ikke udferes af born,
der ikke er under opsyn.

Udstyret ma ikke anvendes af sma bern uden opsyn, eller
af personer, der ikke har viden om brug af klimaanlaeg.
Dette kan medfgre tilskadekomst eller elektrisk stad.

¢ | denne manual er forholdsregler gengivet med hhv.
ADVARSEL og PAS PA. Man skal felge anvisningerne
navnt under forholdsreglerne nedenfor: de er alle
meget vigtige med hensyn til sikkerheden.

A ADVARSEL ..... Angiver en potentielt farlig situation,
som kan medfere dgden eller alvorlig
tilskadekomst, hvis den ikke undgas.

A PASPA ... Angiver en potentielt farlig situation,
som kan medfegre mindre eller moderat
tilskadekomst, hvis den ikke undgas.
Denne advarsel kan ogsa gere
opmaerksom pa en arbejdsmetode,
der ikke er sikker.

* Opbevar denne manual et tilgeengeligt sted, sa du
kan fa fat pa den, nar det er nedvendigt. Hvis udstyret
overdrages til en ny bruger, skal manualen fglge med.

— A ADVARSEL

Hvis der forekommer funktionsfejl pa klimaanlaegget
(braendt lugt el. lign.), skal du slukke for stremmen
til enheden og kontakte din lokale forhandler.

Fortsat drift i unormal tilstand kan medfagre defekter,
elektrisk stgd og brand.

Kontakt din lokale forhandler i tilfeelde af a@ndring,
reparation og vedligeholdelse af klimaanlaegget.
Forkert installationsarbejde kan medfgre vandlaekage,
elektrisk stgd eller brand.

Brug sikringer med korrekt stramstyrke.

Brug ikke forkerte sikringer, kobbertrad eller anden trad

i stedet for sikringer, da dette kan medfare elekirisk stad,
brand, tilskadekomst eller beskadigelse af enheden.
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Kontakt forhandleren, hvis klimaanlagget udsattes
for en naturkatastrofe, for eksempel

en oversvgmmelse eller en tyfon.

| dette tilfaelde ma du ikke anvende klimaanlaegget, da det
ellers kan medfere defekt, elektrisk stad eller brand.

Start eller standsning af klimaanlaegget med
fijernbetjeningen. Brug aldrig hovedafbryderen til dette.
Ellers kan det medfere brand eller vandleekage. Hvis
streamforsyningen genoptages, og hvis der findes en
styring af automatisk genstart i tilfaelde af stremsvigt, vil
ventilatoren endvidere pludselig begynde at kare, hvilket
kan medfare tilskadekomst.

Anvend ikke anleegget i en atmosfaere forurenet med
oliedamp, sasom damp fra olie til madlavning eller

fra maskinolie.

Oliedamp kan forarsage revner pa klimaanlaegget, elektrisk
stad eller brand.

Brug ikke antendelige materialer (f.eks. harspray
eller insekticider) taet ved klimaanlzaegget.

Rengor ikke anlaagget med organiske
oplgsningsmidler sasom fortynder til maling.
Anvendelsen af organiske oplgsningsmidler kan medfare

revnedannelse pa klimaanleegget, elektrisk stad eller brand.

Anvend ikke anlagget pa steder, hvor der er
overdreven olietadge, sdsom kokkener, eller pa steder
med antaendelig gas, atsende dampe eller metalstov.
Hvis man anvender anleegget sadanne steder, kan det
medfere brand eller fejl pa klimaanleegget.

Pas pa brandfaren i tilfelde af kelemiddellekage.
Hvis ikke klimaanlaegget karer, som det skal, dvs. at

det ikke danner kold eller varm luft, kan det skyldes
kelemiddelleekage. Kontakt din forhandler for at fa hjeelp.
Kglemidlet i klimaanleegget er sikkert, og laekage
forekommer normalt ikke. Men hvis kglemidlet lsekker og
kommer i kontakt med en aben braender eller et komfur, kan
det udvikle farlige stoffer. Sluk for klimaanlaegget, og ring il
din forhandler. Start klimaanlaegget, nar teknikeren har
bekraeftet, at laekagen er repareret.

Stik ikke objekter, inklusive staenger, dine fingre osv.,
ind i luftindtaget eller -udtaget.
Det kan medfgre tilskadekomst pa grund af kontakt med

klimaanlaeggets bleeservinger, der karer med hgj hastighed.

Kontakt forhandleren med henblik pa rensning af
klimaanlagget indvendigt.

Utilstraekkelig rengering kan medfare, at plasticdele
breekker, at der forekommer vandlaekage eller anden
beskadigelse samt elektrisk stad.

Vaer opmarksom p4, at langvarig, direkte pavirkning af
kold eller varm luft fra klimaanlagget, eller pavirkning
af luft, der er for kold eller for varm, kan vaere skadeligt
for dit helbred.

Kontakt din lokale forhandler vedrgrende
installationsarbejde.

Forkert arbejde udfgrt af ejeren kan medfgre vandlaekage,
elektrisk stgd eller brand.

Kontakt en professionel monter vedrgrende montering
af tilbeher. Der ma kun benyttes tilbehgr, som
fabrikanten har godkendt.

Hvis du selv udfgrer arbejde pa anleegget, og der sker

en fejl, kan det medfere vandlaekage, elektrisk stad

eller brand.

Kontakt din lokale forhandler i tilfaelde af flytning og ny
montering af klimaanlagget.

Forkert installationsarbejde kan medfgre laekage, elektrisk
stad eller brand.

Du skal sikre dig, at klimaanlaegget har jordforbindelse.
Man ma ikke jordforbinde enheden til et vandrgr, en
lynafleder eller en telefon-jordforbindelse.

Utilstraekkelig jordforbindelse kan resultere i elektrisk stad
eller brand.

Et kraftigt stgdstram fra lynnedslag eller andre kilder kan
medfere skader pa klimaanleegget.

Der skal installeres en fejlstremsafbryder.
Hvis der ikke installeres en fejlstramsafbryder, kan det
medfare elektrisk stad eller brand.

Husk at bruge en searskilt stramkreds til
klimaanlagget.

Hvis du anvender en anden stramforsyning, kan det
medfgre varmedannelse, brand eller fejl pa klimaanlsegget.

Sag rad hos din forhandler i tilfelde af, at anlaagget
laekker kolemiddel.

Nar klimaanlaegget installeres i et lille rum, skal man s@rge
for, at den maengde kglemiddel, som eventuelt kan leekke,
ikke overskrider greenseveerdien, selv hvis laekage
forekommer. Ellers kan det medfare tilskadekomst

pa grund af iltsvind.

Apparatet skal opbevares sa der undgas mekaniske
skader og i et velventileret lokale uden
antandelseskilder i drift (eksempel: aben ild, et taendt
gasapparat eller en kerende elektrisk varmer) og have
en lokalestarrelse som specificeret i
installationsvejledningen (kun for kelemiddel R32).

—_ A PAS PA

Born skal vaere under opsyn for at sikre, at de ikke
leger med indendorsenheden eller med
fijernbetjeningen.

Hvis et barn utilsigtet betjener klimaanleegget, kan det
medfgre tilskadekomst eller elektrisk stad.

Born ma ikke komme i nzerheden af udendgrsenheden,
og man ma ikke placere objekter pa udendersenheden.
Hvis man falder ned fra udendgrsenheden, kan det
medfare tilskadekomst.

Bern ma ikke lege pa eller omkring udendgrsenheden.
Hvis de ved et uheld beragrer enheden, kan de komme til
skade.

Man skal sikre sig, at barn, planter eller dyr ikke
udsaettes direkte for luftstremme fra indendersenheden.

Placér ikke spraydaser med braendbart indhold, og
brug ikke spraydaser taet pa klimaanlagget, da dette
kan medfare brand.

Vask ikke klimaanlagget eller fjernbetjeningen med
vand, da dette kan medfgre elektrisk sted eller brand.

Placér ikke vandbeholdere (blomstervaser osv.) pa
indendersenheden, da dette kan medfore elektrisk
stod eller brand.

Placér ikke braendbare beholdere sasom spraydaser
inden for 1 m fra luftudgangen.

Beholderne kan eksplodere, hvis de pavirkes af den varme
luft fra indend@rsenheden eller udendgrsenheden.

Sluk for kontakten til stramforsyningen, hvis anlaegget
ikke bruges i l&engere perioder.

Ellers kan klimaanlaegget blive varmt eller ga i brand pa
grund af ophobet stov.

Placér ikke objekter i neerheden af udendersenheden
og sorg for, at blade og andet affald ikke samler sig
omkring enheden.

| blade kan der veere sma dyr, som sa traenger ind

i enheden. Hyvis disse dyr kommer ind i enheden, kan
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de medfaere funktionsfejl, rag eller brand, hvis de kommer
i bergring med elektriske dele.

For man renger enheden, skal man standse driften
og sla afbryderen fra.
Ellers kan det medfare elektrisk stad og tilskadekomst.

For at undga elektrisk sted skal du undlade at betjene
anlagget med vade hzander.

Bergr aldrig fjernbetjeningens indvendige dele.

Hvis man bergrer visse interne dele, kan man fa stad,
og fjernbetjeningen kan blive beskadiget. Kontakt din
forhandler vedrgrende kontrol og justering af anlaeggets
indvendige dele.

For at undga, at der er for lidt ilt i et rum, skal du sikre
dig, at rummet er tilstraekkeligt ventileret, hvis der
anvendes udstyr sasom en braender sammen med
klimaanlagget.

Efterlad ikke fjernbetjeningen, hvis der er risiko for,
at den bliver vad.

Hvis der treenger vand ind i fiernbetjeningen, kan det
medfare krybestrem, og elektroniske komponenter kan
blive beskadiget.

Veer forsigtig, nar du renger eller inspicerer luftfilteret.

Det er ngdvendigt at arbejde i hgjden, og du skal derfor
vaere meget forsigtig.

Hvis stilladset er ustabilt, kan du risikere at falde ned eller
at fa overbalance og derved komme til skade.

Fjern ikke gitteret over luftudtaget pa udendersenheden.

Gitteret beskytter mod enhedens ventilator, som kerer med
hgj hastighed og som kan forarsage tilskadekomst.

Ror ikke ved luftindtaget eller ved aluminiumribberne
pa klimaanlzaegget for at undga tilskadekomst.

Placér ikke objekter, der er modtagelige over for fugt,
direkte ved siden af indendersenheden eller
udendgrsenheden.

Under visse omsteendigheder kan der dannes kondens pa
enheden eller pa kelergrene, og tilsmudsning af luftfilteret
eller blokering af dreenet kan medfare, at det drypper,
hvilket vil afstedkomme tilsmudsning eller beskadigelse
af fgrnaevnte objekter.

Placér ikke varmeapparater direkte under
indendersenheden, da varmen herfra kan medfore
deformation.

Placér ikke braendere med aben flamme pa steder, hvor
der forekommer luftstremme fra enheden, da dette kan
forringe forbrandingen pa braenderen.

Blokér ikke luftindtagene og -udtagene.
Nedsat luftstrem kan medfgre nedsat ydelse eller
problemer.

Brug ikke klimaanlaegget til andre formal end de
tiltaenkte.

Brug ikke klimaanlaegget til kaling af
praecisionsinstrumenter, fadevarer, planter, dyr eller
kunstgenstande, da dette kan pavirke disse genstandes
ydelse, kvalitet og/eller levetid negativt.

Installér ikke klimaanlagget pa et sted, hvor der er fare
for, at anlaegget kan udsattes for udtraengende,
letanteendelig gas.

Ved gaslaekage kan ophobning af gas teet pa
klimaanleegget medfare brand.

Montér draenrgrene korrekt, sa alt vand bortledes.
Hvis ikke dreenrgrene monteres korrekt, kan vandet

ikke ledes ud. | dette tilfeelde kan der ansamles smuds

i dreenraret, hvilket kan medfgre vandleekage. Hvis dette

forekommer, skal du standse klimaanleegget og ringe til
din forhandler for at fa hjeelp.

« BEMARKNING TIL SERVICETEKNIKERE
—/\ ADVARSEL

/\ RISIKO FOR ELEKTRISK ST@D ELLER BRAND

* Nar man kontrollerer elektriske komponenter
(kontrolboks, blaesermotor, dreenpumpe osv.),
skal man sgrge for at afbryde al stram til
klimaanlaegget (bade til indendars- og
udendgrsenheden).

* Fjern farnaevnte elektroniske komponenter, nar
du renggr varmeveksleren (renggringsmiddel
kan beskadige de elektriske komponenters
isolering og forarsage, at disse komponenter
kortslutter).

A PAS PA! FARE FOR ELEKTRISK ST@D

* Sla altid stremforsyningen fra, fgr du
pabegynder arbejdet.

* Undlad at dbne daekslet over kontrolboksen
i 10 minutter efter, at stramforsyningen er blevet
afbrudt, da der er risiko for restspaending.

* Nar du har abnet laget pa kontrolboksen, skal
du med en tester male restspeendingen mellem
punkterne vist i Fig. 1 pa printkortet, uden at
bergre spaendingsfarende dele og kontrollere,
at restspaendingen er DC 50 V eller lavere.

f ‘MM

Fig. 1

1 Styreboks
2 Trykt kredslgbskort
3 Malepunkter for restspaending

* Efter stramafbrydelse starter driften automatisk.
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2. FOR MAN GAR | GANG

Denne driftsvejledning geelder for fglgende
systemer med standardstyring.

Far driften pabegyndes, skal du kontakte sin
forhandler for vejledning om den betjening, der

passer til dit system.
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A Par-system eller simultant driftsystem
B  Multisystem
1 Enhed med fjernbetjening

Enhed uden fiernbetjening (nar den bruges
i et simultant driftssystem)

BEMARK
* Laes betjeningsvejledningen, der falger med den
fiernbetjening, du anvender.

Ved anvendelse af en tradlgs fiernbetjening skal man
lzese betjeningsvejledningen, der falger med saettet med
den tradlgse fiernbetjening.

Hvis anlaegget har et specielt styresystem, skal

man kontakte sin forhandler for vejledning om

den betjening, der passer til dette system.

* Varmepumpe type
Dette system har driftstilstande for KGLING,
OPVARMNING, AUTOMATIK, TORRING
OG VENTILATOR.

* Type kun kgling
Dette system har driftstilstande vedrarende KALING,
TORRING og VENTILATION.

SARLIGE FORHOLD FOR SYSTEMER MED
GRUPPESTYRING ELLER STYRESYSTEM MED
TO FJERNBETJENINGER

Dette system har yderligere to styresystemer foruden den
individuelle styring (hvor én fijernbetjening styrer én
indendgrsenhed). Kontrollér fglgende, hvis der er tale om
en enhed med fglgende styresystem.
* Gruppestyring
En fiernbetjening styrer op til 16 indendgrsenheder.
Alle indendgrsenheder er indstillet ens.

* Styresystem med to fjernbetjeninger
To fiernbetjeninger styrer én indendgrsenhed (ved
gruppestyring: en gruppe af indendgrsenheder).

BEMARK

* Kontakt forhandleren, hvis du vil a&ndre
sammensaetningen eller indstillingen af gruppestyring
og systemer med to fiernbetjeninger.

* Forsgg ikke selv at &endre sammensaetningen eller
indstillingen af gruppestyring og systemer med to

fiernbetjeninger, men kontakt forhandleren.

INFORMATION TIL IDENTIFIKATION AF
MODEL, SOM INFORMATIONEN RELATERER
TIL: FUA125AVEB9

Symb |Veer| En Symb | Veer |Enh
Emne ™01 [ di | hed |EMN® ol | di |ed
Koglekap Total
acitet Phomi elektrisk
(maerkb | nei k | /83| KW stremforsy Pelek [0,19] kW
art) ning
Stgjniveau
Kolekap ved (efter
; Promi hastighed
ooty | neik | 427 [*W ] sindstiling | “wa | 65 | dB
hvis
relevant)
Varmek |P,... [13,5
apacitet ng?_n\jl 0 kW
Kontakt |PAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC
oplysnin | S:1-0-
ger U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeri
Skvriany, Tjekkiet

Dansk



Delenes betegnelse og funktioner

3. DRIFTSOMRADE

Hvis temperaturen eller fugtigheden er uden for
veerdierne anfgrt under betingelserne nedenfor,
kan sikkerhedsanordninger veere aktive, og
klimaanlaegget dermed ikke fungere, eller vand
kan til tider dryppe fra indendersenheden.

KOLING [°C]
UDEND@RS- INDENDORS UDEND@RS
ENHED TEMPERATUR  |FUGTIGHED|TEMPERATUR
RZQ200~250 |WB| 14~28 <80%* | DB —5~46
RZQG71~140 |WB 12~28 <80%* |DB| -15~50
RZQSG71~140| WB 14~28 <80%* |DB| —15~46
RR71~125 WwB 12~28 <80%* |DB| -15~46
RQ71~125 WB 12~28 <80%* | DB —5~46
UDEND@RS- INDEND@RS UDEND@RS
ENHED TEMPERATUR | FUGTIGHED |TEMPERATUR
DB 17~38
RZAG71~140 we | 128 <80%"* DB| -20~52
Indendgrsenh 20~38
1 | Indendgrsenhed RZASG71~140 |20 <80%* |DB| —15~46
2 | Udendgrsenhed wB| 14~28
a | Luftindblzesning OPVARMNING [°C]
b | Vandret lamel (ved luftafgan
- .( gang) UDEND@RSENHED | 'NDENDZRS UDEND@RS
c | (Se "VEDLIGEHOLDELSE (FOR RZQ200~250 DB 10~27 WB -15~15
SERVICEPERSONALE)" pa side 9) RZQG71~140 DB| 10~27 | wB —20~155
Luftfilter (bag indsugningsgitteret) RZQSG71~140 DB 10~27 WB _15~15.5
d | (Se "VEDLIGEHOLDELSE (FOR
SERVICEPERSONALE)" pa side 9) RQ71~125 DB| 10-27 |WB —10~15
Id-meerke pa luftudtag INDEND@RS UDEND@RS
UDEND@RSENHED
e | (0, 00, oo, oooo) TEMPERATUR TEMPERATUR
Brug dette meerke som reference ved indstilling RZAG71~140 DB 10~27 DB —20~24
af luftstremmens retning. (kun BRC1E53) WB -20~18
Fjernbetjening (ekstraudstyr) RZASG71~140 DB 10~27 DB —15-21
f | Afhaengigt af systemkonfigurationen er WB -15~15.5

fiernbetjeningen eventuelt ikke pakraevet.

g | Dreenrgr

Draen-indretning (indbygget)
h | Bortleder fugt i rummet, som blev fiernet
under kgling.

Rar til kalemiddel; Transmissionsledning;
Jordledning (bemaerk)

i | (Bemzerk) Ledning, der leder elektriciteten fra
indendgrsenheden til jord for at hindre
elektrisk sted / brand i ngdstilfaelde.

Jordledning
j | Ledning fra udendgrsenhed skal jordforbindes for at
forhindre elektrisk stad eller brand.

*For at undga kondens og vand, som drypper fra
indendgrsenheden.

D B: Temperatur med tar probe

WB: Temperatur med vad probe

Temperaturindstillingsomradet for fijernbetjeningen er

16°C-32°C afheengigt af driftstilstand for opvarmning/

kaling.

4. INSTALLATIONSSTED

Vedrorende placeringssteder

* Er klimaanlagget installeret pa et godt
ventileret sted uden hindringer omkring
anlagget?

* Brug ikke klimaanlagget pa felgende steder.
a. Steder med hgj forekomst af mineralsk olie
sasom skeereolie
b. Steder med megen salt sasom en strand
c. Hvor der er forekomst af svovlholdige gasser
sasom omrader med varme kilder
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d. Hvor der er betydelige spaendingsudsving
sasom pa fabrikker

e. | fartgjer og keretgjer

f.Hvor der er hgj forekomst af olietage og damp
sasom i et kekken osv.

g. Hvor der findes maskiner, der danner
elektromagnetiske bglger

h. Steder med hgj koncentration af syredampe
og/eller basiske dampe

* Er der truffet forholdsregler for beskyttelses
mod sne?
Kontakt din forhandler for yderligere detaljer om
snebeskyttende kapper osv.

Vedrerende ledningsfering

* Alt ledningsarbejde skal udferes af
kvalificeret personale.
Kontakt forhandleren i forbindelse med
ledningsarbejde. Udfer aldrig ledningsarbejde selv.

* Der skal bruges en separat streamkreds ved
stromforsyning til klimaanlagget, og alt
el-arbejde skal udferes af fagfolk
i overensstemmelse med lokale
love og bestemmelser.

Var opmarksom pa driftsbetinget stgj

* Har du valgt et af folgende steder?

a. Et sted, der kan baere vaegten af klimaanlaegget,
og med mindre driftsstgj og vibrationer.

b. Et sted, hvor man ikke generes af varm luft
udledt ved luftafgangen pa udendgrsenheden
og af driftsbetinget stgj, for ikke at forstyrre
naboerne.

* Har du kontrolleret, at der ikke er hindringer
teet ved luftafgangen pa udendersenheden?
Sadanne hindringer kan medfgre nedsat ydelse
og oget driftsstg;.

* Hvis der foreckommer unormal stgj ved brug,
skal man standse klimaanlagget og kontakte
forhandleren.

Vedregrende bortledning af vand fra draenrer

* Er draenregrene monteret korrekt, sa alt vand
bortledes?
Hvis ikke dreenrgret er monteret korrekt, kan der
ansamles smuds i ragret, hvilket kan medfare
vandlaekage. Hvis dette forekommer, skal du
standse klimaanlzaegget og ringe til din forhandler
for at f& hjeelp.

—/N\ ADVARSEL

Undga ulykker som felge af utilsigtet nulstilling af
varmeafbryderen: Dette apparat MA IKKE forsynes via
en ekstern kontakt sasom en timer eller forbindes med
en kreds, som regelmassigt slas TIL og FRA af
forsyningsselskabet.

5. DRIFTSPROCEDURE

Laes installationsvejledningen, der fglger med
udendgrsenheden, og vejledningen til fiernbetjeningen.
Driftsprocedurerne er forskellige, alt efter om der er
tale om varmepumper eller ren afkgling. Kontakt
den lokale forhandler for at finde ud af, hvilken type
der er tale om.

* Teend for hovedafbryderen 6 timer for drift for at
beskytte klimaanlaegget.

* Afbryd ikke streamforsyningen, nar klimaanleegget
anvendes saesonbetinget.
Det er ngdvendigt for at kunne starte
klimaanleegget jeevnt.

* Hvis der slukkes for hovedafbryderen under drift,
starter anleegget automatisk igen, nar der atter
teendes for den.

6. DRIFTSKARAKTERISTIKA

B KARAKTERISTIKA FOR KQLEDRIFT
(KALING OG AUTOMATISK KQGLING)

* Hvis der kgres med KGLING ved lav indendars
temperatur, vil der dannes frost pa
indendgrsenhedens varmeveksler.

Dette kan reducere kalekapaciteten.

| dette tilfeelde skifter klimaanlaegget automatisk
til AFRIMNING i et stykke tid.

Under AFRIMNING kgres der med en lav
bleeserhastighed eller en lav
luftudstremningsmaengde for at forhindre,

at der udledes smeltevand.

(Fjernbetjeningen viser den indstillede
bleeserhastighed).

* Nar udendgrstemperaturen er hgj, tager det et
stykke tid, for indendgrstemperaturen nar den
indstillede temperatur.

B KARAKTERISTIKA FOR VARMEDRIFT
(OPVARMNING OG AUTOMATISK
OPVARMNING)

DRIFTSSTART

* Det tager generelt lzengere tid at na den
indstillede temperatur ved OPVARMNING
sammenlignet med KALING.

Det anbefales, at man starter anlaegget i forvejen
med TIMER-INDSTILLING.

Foretag falgende for at forhindre, at
varmekapaciteten reduceres, og at
der udledes kold luft.
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VED DRIFTSSTART OG EFTER AFRIMNING

* Der anvendes et varmluftcirkulationssystem,
og derfor varer det et stykke tid, indtil hele rummet
er varmet op efter driftsstart.

* En indendgrsbleeser kgrer for automatisk at
udsende en blid luftstrgm, indtil temperaturen
i klimaanlaegget nar et bestemt niveau. Pa det
tidspunkt vises der " @@= " pa fiernbetjeningens
display. Lad det sta, og vent et gjeblik.
(Fjernbetjeningen viser den indstillede
bleeserhastighed).

* Luftudstremningsretningen bliver vandret for
at hindre, at kold luft treekker pa personerne
i rummet. (Fjernbetjeningen viser den indstillede
luftudstrgmningsretning).

AFRIMNING
(afrimning af udendgrsenheden)

* | takt med at rimlaget pa spiralen pa en
udendgrsenhed gges, nedsaettes effekten af
opvarmningen, og anlaegget starter funktionen
AFRIMNING.

* Indendgrsenhedens blaeser stopper, og displayet
pa fijernbetjeningen viser "([@/@ )"

Varm luft standses med FJERNBETJENINGEN,
og afrimningslampen lyser.

(Fjernbetjeningen viser den indstillede
bleeserhastighed).

* Efter hgjest 10 minutters AFRIMNING starter
OPVARMNING igen.

* Luftudstremningsretningen bliver vandret.
(Fjernbetjeningen viser den indstillede
luftudstrgmningsretning).

e Under eller efter AFRIMNING, kommer der en
hvid damp ud fra klimaanleeggets luftindtag eller
luftafgang.

(Se under "DER KOMMER EN HVID TAGE UD
AF KLIMAANLAEGGET" pa side 14.)

* Man kan hgre en susende lyd i forbindelse

med dette.

Vedrgrende udendgrslufttemperaturen
og varmekapaciteten

» Varmekapaciteten pa klimaanlaegget nedsaettes,
nar lufttemperaturen falder udenfor.
| dette tilfeelde skal klimaanlaegget anvendes
sammen med andre varmesystemer.

(Nar der anvendes apparater, hvor der foregar
forbraending, skal man udlufte rummet
regelmaessigt).

Brug ikke apparater, hvor der foregar
forbraending, hvis luften fra klimaanlaegget
blaeses direkte mod disse apparater.

» Hvis den varme luft bliver oppe under loftet, og
hvis der er koldt ved gulvet, anbefaler vi, at der
anvendes en cirkulationsenhed (dvs. en bleeser,
der kan sende luften rundt i rummet).

Kontakt forhandleren for at fa oplysninger herom.
* Nar den indendgrs temperatur overskrider den
indstillede temperatur, afgiver indendgrsenheden
en mild brise (skifter til stgjsvag drift).
Luftudstreamningsretningen bliver vandret.
(Fjernbetjeningen viser den indstillede
blaeserhastighed og luftudstremningsretning).

B KARAKTERISTIKA FOR
PROGRAMMERET TGRRING

* Denne driftstilstand saenker luftfugtigheden uden
at seenke den indendars temperatur. Nar man
trykker pa driftsknappen, vil den indendars
temperatur veere den indstillede temperatur.

Nu indstilles blaeserhastigheden og temperaturen
automatisk, sa fjernbetjeningen viser ikke
bleeserhastigheden og den indstillede temperatur.
For at seenke den indendgrs temperatur og
luftfugtighed effektivt, skal man farst saenke den
indendars temperatur med KOLING og derefter
med PROGRAMMERET TYRRING. Nar

den indendgrs temperatur seenkes, kan
luftudledningen fra indendgrsenheden

blive standset.

* Nar anlaegget kgrer konstant med luftstram
i nedadgaende retning, blaeses der luft ud i den
automatisk indstillede retning i et stykke tid for at
forhindre, at der dannes kondens pa de vandrette
lameller. (Fjernbetjeningen viser den indstillede
luftudstremningsretning).

* Hvis der kares med PROGRAMMERET TGRRING
ved lav indendgrs temperatur, vil der dannes frost
pa indendgrsenhedens varmeveksler. | dette
tilfeelde skifter klimaanlaegget automatisk til
AFRIMNING i et stykke tid.

Der kgres med en lav bleeserhastighed eller en
lav luftudstreamningsmaengde for at forhindre,
at der udledes smeltevand.

B LYDTRYKSNIVEAU
e Lydtryksniveauet er under 70 dB(A).

JUSTERING AF LUFTSTROMMENS
RETNING

Luftstrammens retning kan justeres individuelt

for hver luftafgang. (kun BRC1E53)

» Kontrollér id-meerket pa luftudtaget (se side 5),
og anvend fiernbetjeningen til justering af
luftstrammens retning. (Laes betjeningsvejledningen,
der falger med fiernbetjeningen for at fa yderligere
oplysninger).

* De vandrette lameller til styring af luftudstremning
er lukket, nar indendarsenheden standser.
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JUSTERING AF LUFTSTRGMMENS
RETNING

Tryk pa knappen JUSTERINGS AF
LUFTSTRGMMENS RETNING, og veelg
luftstrammens retning pa felgende made.

Op- og nedadgaende justering

indstilling)

Displayet LUFTSTROMMENS
RETNING bevaeger sig som vist,
og luftstremmens retning varieres
kontinuerligt. (Automatisk

Tryk pa knappen JUSTERINGS
AF LUFTSTROMMENS
RETNING for at veelge den
gnskede luftretning.

[ Displayet LUFTSTROMMENS
J RETNING holder op med at
q bevaege sig, og luftstrammens

retning fastholdes (justering af
fast retning for luftstram).

BEVAGELSE AF VANDRETTE LAMELLER

Under de falgende betingelser styrer mikroprocessoren
luftstrammens retningen saledes, at denne kan vaere

forskellig fra visningen pa displayet.

Driftstilstand

* KOLING

¢ AUTOMATISK
KALING

* PROGRAMMERET
TORRING

* OPVARMNING

* AUTOMATISK
OPVARMNING

Luft bleeses ud i den
automatisk indstillede
retning i et stykke tid for
at forhindre, at der
dannes kondens pa de

Luftudstremningsretning
en bliver vandret, sé der
ikke bleeses luft lige ud
pa personer i rummet.
* Nar rumtemperaturen

Retning op |vandrette lameller. er hgjere end den
og ned ¢ Kontinuerligdrift ved indstillede temperatur
luftudstremningsret | ¢ Nar OPVARMNING
ning nedad starter eller under
AFRIMNING (hvis
der dannes frost pa
udendgrsenheden)
BEMARK

* Nar der kgres med gruppestyring pa det
simultane driftssystem (twin og triple), kan
luftstrammens retning ikke indstilles individuelt

pa slavee

nhederne.

Indendgrsenhed (slave)
Indendgrsenhed (master)
Udendgrsenhed
Fjernbetjening

Dobbelt

Tredobbelt

o 0o~ WN -

Anbefalede positioner for retningen af luftstrammen
'57///D

Kaling%
Opvarm‘k

Vi anbefaler, at man anvender luftstrammen
i positionen anfgrt ovenfor, nar man fastleegger
luftstremmens retning.

7. OPTIMAL DRIFT

Bemeerk falgende forholdsregler for at sikre,

at klimaanlaegget kgrer korrekt.

» Undga direkte sollys i lokalet ved KALING med
gardiner eller persienner.

* Hold dgre og vinduer lukket. Hvis de star abne,
udskiftes luften i lokalet, og det formindsker
effekten af aftkglingen eller opvarmningen.

* Anbring aldrig noget i naerheden af
klimaanleeggets luftindtag eller luftafgang. Det
kan forarsage en forringelse af effekten eller
standse driften.

 Justér rumtemperaturen til et behageligt niveau.
Undga overdreven opvarmning eller kgling.
Dette ager elforbruget betydeligt.

* Bed en kvalificeret servicetekniker om at skifte
luftfiltret, nar displayet viser " .g=" eller "Tid til at
skifte luftfilter".

(Se "VEDLIGEHOLDELSE (FOR
SERVICEPERSONALE)" pa side 9.)

Hvis indendgrsenheden karer med tilstoppet
luftfilter, kan kapaciteten blive forringet, eller
der kan forekomme driftsfejl.

* TV- og radioapparater og stereoanlaeg skal
veere placeret mindst 1 meter veek fra
indendgrsenheden og fijernbetjeningen.
Billedet kan blive forvreenget, og der kan
dannes stgj.
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* Sla hovedafbryderen fra, nar anlaegget ikke skal
anvendes i laengere tid. Nar hovedafbryderen
er slaet til, bruges der en smule strgm, selv
om klimaanlaegget ikke er i drift. (*1)
Sla hovedafbryderen fra for at spare energi. Nar der
skal startes igen, skal man sla hovedafbryderen til
6 timer fgr start for jeevn og rolig drift.
(Se "VEDLIGEHOLDELSE (FOR
SERVICEPERSONALE)" pa side 9) (*2)

*1 Stremforbruget med deaktiveret
udendgrsenhed afhaenger af modellen.

*2 Denindstilling, der blev kart med, fer man slog
hovedafbryderen fra, bibeholdes. (Timer-
indstillingen slettes).

* Fuldt udbytte af funktionen med justering af
luftstremmens retning.

Kold luft samles ved gulvet, og varm luft samles

under loftet.

Justér luftstrammens retning til vandret under

KALING eller PROGRAMMERET TYRRING,

og ret den nedad under OPVARMNING.

Lad ikke luften blaese direkte pa en person.

* Brug TIMER-INDSTILLINGEN effektivt.

Det tager et stykke tid, fgr

indendgrstemperaturen nar den indstillede

temperatur. Det anbefales, at man starter
anleegget i forvejen med TIMER-INDSTILLING.

8. VEDLIGEHOLDELSE
(FOR SERVICEPERSONALE)

VEDLIGEHOLDELSE MA KUN UDF@RES AF
KVALIFICERET SERVICEPERSONALE

* Pas pa ikke at falde ned, nar du arbejder
i hgjden.
Hvis stilladset er ustabilt, kan du risikere at
falde ned eller at fa overbalance og derved
komme til skade.

—/\ ADVARSEL

* Brug ikke antaendelige gasser (sasom har-
eller insektspray) teet pa klimaanlagget.

» Aftor ikke klimaanlaegget med benzen eller
fortynder.
Det kan medfore revnedannelse, elektrisk
stad eller brand.

* Put ikke fingrene eller andre objekter ind
i luftindtaget, luftudtaget eller ved de
vandrette lameller. Da blaeseren karer med hgj
hastighed, vil det medfore tilskadekomst.

— /\ PAS PA
* Vask ikke klimaanlaeegget med vand.
Det kan medfore elektrisk stad eller
brand pa grund af laekage.
» Sorg for at slukke for klimaanlagget
i forbindelse med vedligeholdelse,
og sla hovedafbryderen fra.
Hvis ikke hovedafbryderen er slaet fra,
kan det medfare elektrisk sted eller brand.

BEMARK

* Fjern ikke luftfilteret undtagen for at rense det.
Det kan ellers medfere driftsfejl.

* Montér ikke andet end godkendte luftfiltre
i luftindsugningen (eksempelvis kekkenrulle).
Ydelsen kan falde og medfore, at anleegget
fryser til, eller vandlaekage.

RENGO@RING AF LUFTFILTER

Renger filteret, nar displayet pa fjernbetjeningen viser

".£2 " eller "Tid til rengering af filter".

* Dette vises efter et vist tidsrum.

BEMARK

* Du kan aendre tidspunktet for visningen " .g="
eller "Tid til at rense filter".
Hvis indendersenheden anvendes pa et sted, hvor

luften er forurenet, skal du sperge forhandleren
om en lgsning.

Forurening Tidsrum indtil visning
2500 timer
Normal o
(svarer til et ar)
Hgjere forureningsgrad 1250 timer
g gs9 (svarer til et halvt ar)

* Hvis det er umuligt at fijerne snavset, skal man
skifte |uftfilteret.
(Ekstra luftfiltre til udskiftning er ekstraudstyr)
1. Abning af indsugningsgitteret.

Forskyd de to knopper samtidigt, og seenk langsomt
gitteret.
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2. Udtagning af luftfilter.

Man skal udfgre arbejdet, som anfgrt nedenfor.

1 Treek enden af luftfilteret nedad, og friger
filteret fra hullet pa den del af gitteret, der
rager frem. (bade hgjre og venstre side)

2 Loft luftfilteret op, og friger filteret fra hullet pa
den del for oven pa gitteret, der rager frem.

(bade venstre og hgjre side)

d

Qverste del af gitteret, der rager frem
Filter

Del, der rager frem

Luftfilterende

o O T O

3. Rens filteret.
Fjern stav med en stgvsuger eller vask
med vand.

Huvis luftfilteret

er ekstremt
tilsmudset, skal
du vaske det

med et neutralt
renggringsmiddel
og en blgd bgrste.

Efter fiernelse af
vand skal filteret
tarre i skyggen.

-
&
E/‘&ﬂ
Q.

BEMARK

» Vask ikke luftfilteret med vand, der er 50°C
eller varmere.
Det kan forarsage misfarvning og
deformering.

» Varm ikke filteret op med aben ild.
Det kan medfere brand.

4. Montering af luftfilteret.
Montér luftfilteret i omvendt reekkefglge,
naevnt under trin 2.

5. Luk indsugningsgitteret.
Forskyd de to knopper samtidigt, Iaft langsomt
indsugningsgitteret og fastger det i omvendt
raekkefglge, naevnt under trin 1.

6. Deaktivér visningen " .s=" eller "Tid

til rengering af filter”, som vises pa

fiernbetjeningen, nar du har slaet

stremmen til.

* Laes betjeningsvejledningen, der falger
med fjernbetjeningen for at fa yderligere
oplysninger.

Man kan deaktivere visningen, nar systemet
karer eller star stille.

BEMARK

 Stroppen kan komme i klemme, nar man lukker
indsugningsgitteret.
Kontrollér, at stroppen ikke rager ud i siden,
for du lukker indsugningsgitteret.

b Indsugningsgitter
RENSNING AF INDSUGNINGSGITTERET

1. Abning af indsugningsgitteret.
Forskyd de to knopper samtidigt, og seenk
langsomt gitteret.

2. Tag indsugningsgitteret af.

1 Fjern de 4 stropper, der sidder pa
indendgrsenheden. (Se tegningen nedenfor).

Dansk
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2 Abn indsugningsgitteret 45° og lgft det. Frigar
derefter krogene. (3 steder)

Det sted, hvor stropperne skal fastgeres
(i alt 4 steder)

b  Sted for fastgerelse (3 steder)

Friger krogen
Det sted, hvor stropperne skal fastggres

3. Udtagning af luftfilter.
Se trin 2 i "RENG@RING AF LUFTFILTER" pa
side 9.

4. Rengoring af indsugningsgitteret.
Vask indsugningsgitteret med vand eller et
neutralt renggringsmiddel og en blgd barste,
og tar derefter vandet af.

Renggringsmiddel

Hvis indsugningsgitteret er meget tilsmudset

» Sprgjt renggringsmidlet pa blaeservingerne og
pa gitteret, og lad det sidde i ca. 10 minutter.
Vask herefter indsugningsgitteret omhyggeligt
med vand.

BEMARK
* Vask ikke indsugningsgitteret med vand,
der er 50°C eller varmere.
Det kan forarsage misfarvning og deformering.
* Brug ikke aben ild, nar du terrer
indsugningsgitteret. Det kan medfere brand.
* Brug aldrig gaengs benzin, benzen, fortynder,
polerepulver eller flydende insektdraabende
midler.
Det kan forarsage misfarvning og deformering.

5. Montering af luftfilteret.
Se trin 4 i "RENGOGRING AF LUFTFILTER" pa
side 9.

6. Montering af indsugningsgitteret.
Montér indsugningsgitteret i omvendt
raeekkefalge, naevnt under trin 2.

7. Luk indsugningsgitteret.
Forskyd samtidig de 2 knapper i omvendt
raekkefalge, naevnt under trin 1, |oft
indsugningsgitteret langsomt, og fastger det korrekt.

RENGQRING AF PANELER UDVENDIGT OG
AF FJERNBETJENING

¢ Tar enhederne af med en tgr blad klud.

¢ Hvis ikke man kan tarre smudset af, skal man
dyppe kluden i et neutralt renggringsmiddel
fortyndet med vand, og vride kluden op.
Efter at have afterret smudset med denne
klud skal man aftarre med en tor klud.

BEMARK

* Brug aldrig gangs benzin, benzen, fortynder,
polerepulver eller flydende insektdraabende
midler.

Det kan forarsage misfarvning og deformering.

¢ Vask ikke delene med vand, der er 50°C
eller varmere.
Det kan forarsage misfarvning og deformering.

B RENGJRING FOR OG EFTER
SASONBETINGET BRUG

HVAD SKAL GORES VED OPSTART EFTER
EN LAENGERE PERIODE UDEN DRIFT

Kontroller falgende.

» Kontrollér, at luftindtag og -udtag pa indendgrs-
og udendgrsenheden ikke er spaerrede.
Fjern eventuelle blokeringer.
Forhindringer kan reducere blaeserhastigheden,
nedseette ydelsen og medfgre defekt pa enhederne.

Rengering af luftfilteret.

» Sgrg for at saette luftfilteret pa plads efter
rensningen.

(Se "VEDLIGEHOLDELSE (FOR
SERVICEPERSONALE)" pa side 9.)

Se brugervejledningen, der fglger med luftfilteret,
med oplysninger om montering, afmontering eller
renggring af filteret.

» Deaktivér visningen " .g==" eller "Tid til rengaring
af filter", som vises pa fijernbetjeningen, nar du
har slaet strammen til.

* Laes betjeningsvejledningen, der fglger med
fiernbetjeningen for at fa yderligere oplysninger.
Man kan deaktivere visningen, nar systemet
karer eller star stille.

11
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Sla hovedafbryderen til mindst 6 timer for

driftsstart.

* Det er ngdvendigt for at kunne starte
klimaanleegget jeevnt og for at beskytte det.

* Displayet pa fiernbetjeningen vises, nar man
slar hovedafbryderen til.

OPVARMNING inden for 6 timer efter, at
stremforsyningen til klimaanlagget er blevet
slaet til.

Visse modeller foretaget falgende for at beskytte
enhederne.

Hvis der kares med OPVARMNING inden for

6 timer efter, at hovedafbryderen er blevet slaet til,
standser indendgrs-bleeseren i ca. 10 minutter,
mens udendgrsenheden karer, for at beskytte
enhederne.

Farnaevnte sker ikke kun pa installationstidspunktet,
men hver gang hovedafbryderen slas til/fra.
Afbryd ikke stramforsyningen, nar OPVARMNING
anvendes saesonbetinget.

HVAD SKAL GORES VED STANDSNING
AF KLIMAANLAGGET | EN LANGERE
PERIODE

Taend for VENTILATION en halv dag, og lad
enheden torre.
* Dette vil hindre dannelse af mug.

Sla hovedafbryderen fra.

* Nar kontakten til hovedstreamforsyningen er
teendt, bruges der effekt, selv om klimaanlaegget
ikke karer.

Sla hovedafbryderen fra for at spare energi.

* Displayet pa fjernbetjeningen forsvinder, nar

man slar hovedafbryderen fra.

Rengering af luftfilteret.

» Seet luftfilteret rigtigt pa efter rengaring.
(Se "VEDLIGEHOLDELSE (FOR
SERVICEPERSONALE)" pa side 9.)
Se brugervejledningen, der fglger med luftfilteret,
med oplysninger om montering, afmontering eller
rengering af luftfilteret.

BEMARK

Under visse driftsbetingelser kan klimaanlaegget
blive tilstoppet indvendigt efter flere ars brug, hvilket
resulterer i darlig ydelse og vandlaekage.

Sparg forhandleren om renggring af
indendgrsenheden indvendigt. Arbejdet ma kun
udfgres af en uddannet servicetekniker.

9. FORHOLD, DER IKKE SKYLDES
FEJL PA KLIMAANLAEGGET

Folgende symptomer er ikke ngdvendigvis tegn
pa, at klimaanlaegget ikke fungerer korrekt

* OPVARMNING inden for 6 timer efter,
at stramforsyningen til klimaanlaegget er blevet
slaet til.
Visse modeller foretaget fglgende for at beskytte
enhederne.
Hvis der kgres med OPVARMNING inden for
6 timer efter, at hovedafbryderen er blevet slaet
til, standserindendgrs-blaesereni ca. 10 minutter,
mens udendgrsenheden karer, for at beskytte
enhederne.
Farnaevnte sker ikke kun pa installationstidspunktet,
men hver gang hovedafbryderen slas til/fra.
Afbryd ikke streamforsyningen, nar
OPVARMNING anvendes saesonbetinget.

I. KLIMAANLAGGET KOGRER IKKE

» Klimaanlagget genstarter ikke umiddelbart
efter, at der trykkes pa TIL/FRA-knappen.

* Klimaanlaegget genstarter ikke med det
samme, nar TEMPERATURINDSTILLING-
knappen saettes tilbage til den tidligere
stilling, efter at knappen er trykket ned.

Hvis DRIFTSLAMPEN lyser, er systemet

i normal tilstand.

For at undga overbelastning af
klimaanlaegget vil en sikkerhedsindretning
forhindre umiddelbar genstart.
Klimaanlaegget starter automatisk igen efter
3 minutter.

» Klimaanlzaegget starter ikke, nar displayet
viser "% 1" og det blinker i nogle fa
sekunder efter nedtrykning af en
funktionsknap.

Det skyldes, at klimaanlaegget er underlagt
central styring.

Nar displayet blinker, betyder det at systemet
ikke kan styres med fiernbetjeningen.

¢ OPVARMNING inden for 6 timer efter, at
stremforsyningen til klimaanlaegget er
blevet slaet til.

Visse modeller foretaget falgende for at
beskytte enhederne.

Hvis der kares med OPVARMNING inden for
6 timer efter, at hovedafbryderen er blevet
slaet til, standser indendars-blaeseren

i ca. 10 minutter, mens udendgrsenheden
kerer, for at beskytte enhederne.
Farnaevnte sker ikke kun pa
installationstidspunktet, men hver

gang hovedafbryderen slas til/fra.

Afbryd ikke stremforsyningen, nar
OPVARMNING anvendes saesonbetinget.

Dansk
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* Udendorsenheden standser.

Dette skyldes, at den indendgrs temperatur
har naet den indstillede veerdi.
Indendarsenheden karer i VENTILATIONSDRIFT.

AFKJLING

(AUTOMATISK KALING):

Reduktion af den indstillede temperatur.

OPVARMNING

(AUTOMATISK OPVARMNING):

Forggelse af den indstillede temperatur.
Driften starter efter et stykke tid, nar
klimaanleegget er i normal tilstand.
Displayet pa fjernbetjeningen viser
"@@", og luftstremmen standses.
Dette skyldes, at klimaanlaegget automatisk
skifter til AFRIMNING for at hindre, at
varmekapaciteten reduceres, nar
udendgrsenheden bliver koldere.
Efter hgjest 10 minutter gar klimaanleegget
tilbage til normal drift.

Il. DRIFTEN STANDSES TIL TIDER

* Displayet pa fjernbetjeningen viser "U4"

og "U5", og driften standser. Den startes
dog igen efter nogle fa minutter.

Dette skyldes, at kommunikationen mellem
indendgrs- og udendgrsenhederne og
fiernbetjeningerne forstyrres af stgj fra andet
elektrisk udstyr end klimaanlaegget, og
derved afbrydes mellem enhederne.

Nar stgjen forsvinder, starter klimaanlaegget
automatisk igen.

lll. BLASERENS HASTIGHED AFVIGER FRA

DET INDSTILLEDE
* Hvis man trykker pa knappen til styring af

blaserens hastighed, &ndrer dette ikke
hastigheden.

Under KGLING kares der med en

lav blaeserhastighed eller en lav
luftudstremningsmaengde for at

forhindre, at der udledes smeltevand.
Endvidere holder klimaanlaegget op med

at udlede luft under AFRIMNING (ved
OPVARMNING), sa luften ikke ledes direkte
ud mod personer i rummet. Man kan zendre
bleeserhastigheden efter et stykke tid.
(Blaeserhastigheden kan ikke indstilles

ved PROGRAMMERET TARRING).

Nar rumtemperaturen nar den indstillede
temperatur ved OPVARMNING, tilfares der
ikke leengere effekt fra udendgrsenheden,
og indendgrsenheden kgrer langsomt.

Det kan vare et stykke tid, far
bleeserhastigheden aendres.

Forggelse af den indstillede temperatur.
Blaeserhastigheden aendres efter et stykke
tid.

IV. LUFTSTROMMENS RETNING AFVIGER
FRA DET INDSTILLEDE, ELLER
LUFTSTROMMENS RETNING AFVIGER
FRAVISNINGEN PAFJERNBETJENINGENS
DISPLAY

» De vandrette lameller drejer ikke, nar
fiernbetjeningen viser drejning.
<OPVARMNING>

Dette skyldes, at luftstrammens retning
styres, sa den er vandret lige efter
driftsstart, eller nar indendgrstemperaturen
er hgjere end den indstillede temperatur, for
at forhindre luft i at blive bleest direkte mod
personer i rummet.

Efter et stykke tid begynder drejebevaegelsen.
(Se under "BEVAGELSE AF
VANDRETTE LAMELLER" pa side 8.)

* Luftudstremningsretningen vist pa
fiernbetjeningens display afviger fra de
vandrette lamellers faktiske position.
<KILING og PROGRAMMERET TORRING>

Nar der er indstillet luftstram i en

nedadgaende retning, afviger

luftstremmens retning fra det, der vises

pa displayet, i et stykke tid, for at forhindre

kondens pa de vandrette lameller.
<OPVARMNING>

Dette skyldes, at luftstrammens retning

styres, sa den er vandret lige efter

driftsstart, eller nar indendgrstemperaturen

er hgjere end den indstillede temperatur, for

at forhindre luft i at blive blaest direkte mod

personer i rummet.

Efter et stykke tid aendres luftstrammens

retning til den indstillede retning.

(Se under "BEVAEGELSE AF

VANDRETTE LAMELLER" pa side 8.)

V. DE VANDRETTE LAMELLER LUKKER IKKE

* De vandrette lameller lukker ikke, nar
anlaegget standses.

Dette skyldes, at de vandrette lameller farst
lukker, nar klimaanlaegget ikke lzengere leder
luft ud.

De vandrette lameller lukker efter et

stykke tid.
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VI. DER KOMMER EN HVID TAGE UD AF
KLIMAANLAGGET

Hvis luftfugtigheden er hgj under
KGLING. (i lokaler med olie eller stav)
Hvis det indvendige af en indendgrsenhed
er meget snavset, kan temperaturfordelingen
i lokalet blive meget ujeevn.

Det er ngdvendigt at rense det indvendige
af indendgrsenheden.

Spearg forhandleren om rengaring af
indendgrsenheden.

Rengaringen ma kun udferes af en uddannet
servicetekniker.

Kontrollér omgivelserne der, hvor enheden
anvendes.

Nar klimaanlaegget skifter til OPVARMNING
efter AFRIMNING og til AFRIMNING.

Den fugtighed, der skabes under afrimning,
bliver til damp og ledes ud.

Nar der vises "[@/®@=" pa fijernbetjeningens
display, kerer anlaegget med AFRIMNING.

VIl. ST@J FRA KLIMAANLAGGET

Der heres en ringelyd, nar
indendgrsenheden startes.

Denne lyd dannes, nar motorerne, der
driver de vandrette lameller, karer.

Den forsvinder efter et minut.

En lav konstant susende lyd hores, nar
klimaanlaegget kerer med KOLING eller
AFRIMNING, eller der hgres en piblen, nar
klimaanlaegget kerer med AFRIMNING.

Det er lyden af kgleluft, der stremmer

gennem indendgrs- og udendgrsenhederne.

En susende lyd hores ved start eller
umiddelbart efter stop af driften, eller
ved start eller umiddelbart efter stop
af AFRIMNING.

Det er stgj, der skyldes, at kalemidlet aendrer
hastighed eller stopper.

Under OPVARMNING skifter klimaanleegget
automatisk til AFRIMNING.

Displayet pa fijernbetjeningen viser " (@@= ".
Efter hgjest 10 minutter gar klimaanlaegget
tilbage til normal drift.

En vedvarende lav susende lyd hores,
nar klimaanlaegget kerer med KGLING,
eller ved standsning af anlaagget.

Denne lyd hagres, nar dreenpumpen er
aktiveret.

Vaeske, der blev fiernet fra indendarsluften
under KOLING, draenes veek.

* En "pishi-pishi" og pibende lyd hgres,

nar klimaanlagget er i drift eller efter
standsning.

Denne stgj skyldes udvidelse og
sammentraekning af plasticdele, som er
forarsaget af aendringer i temperaturen.

VIil. ST@V FRA INDEND@RSENHEDERNE
¢ Der kan blaese stgv ud fra enheden,

nar den starter efter lang tids pause.

Det er stgv, der har samlet sig inde
i enheden, der bleeses ud.

IX. INDENDGRSENHEDERNE AFGIVER LUGTE
¢ Under drift

Enheden absorberer lugt fra lokalet, mgblerne,
cigaretter osv. og sender den ud igen.

Hvis lugten generer, skal du saette
blaeserhastigheden pa ingen luftstrem, nar
den indendgrs temperatur nar den indstillede
veerdi.

Kontakt forhandleren for at fa oplysninger
herom.

X. KLIMAANLAGGET KGLER IKKE EFFEKTIVT
* Klimaanlaegget kereri PROGRAMMERET

TORRING.

Dette skyldes, at programmeret tgrring

er aktiveret, sa den indendars temperatur
reduceres sa lidt, som muligt.

Man skal seenke rumtemperaturen

med KGLING og derefter skifte til
PROGRAMMERET TYRRING.

(Se under "KARAKTERISTIKA FOR
PROGRAMMERET TGRRING" pa side 7.)

Se karakteristika for KGLING,
karakteristika for OPVARMNING og
karakteristika for PROGRAMMERET
TORRING pa side 7.

Dansk
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10. FEJLFINDING

Kontrollér felgende, inden du kontakter
en servicetekniker.

1. Hvis klimaanlaegget slet ikke korer.

* Kontrollér, om der er sprunget en sikring.
Afbryd strgmforsyningen.

» Kontrollér, om hovedafbryderen er defekt.
Hvis hovedafbryderen star pa FRA, skal du sla
strgmforsyningen til med hovedafbryderen.
Hvis hovedafbryderen star i aktiveret position,
ma du ikke sla stramforsyningen til med
hovedafbryderen.

Kontakt forhandleren.

ON 2

I

OFF |

1

1 Hovedafbryder (fejlstremsafbryder)
2 Tap

3 Udlgsningsposition

» Kontrollér, om der er stramsvigt.
Vent, til stramforsyningen er genoprettet.
Hvis der sker strgmsvigt under driften,
starter klimaanlaegget automatisk igen,
sa snart stremmen kommer tilbage.

2. Hvis klimaanlagget standser efter drift.

» Kontrollér, om luftindtaget eller luftafgangen
pa udendgars- eller indendegrsenheden er
blokeret.

Fjern forhindringen, og serg for, at enheden
er godt ventileret.

De vandrette lameller til styring af
luftudstremning er lukket, mens
indendgrsenheden standser.

» Kontrollér, om luftfilteret er tilstoppet.
Fa en uddannet servicetekniker til at rense
luftfiltrene.
Huvis luftfilteret er tilstoppet med smuds,
og hvis meengden af gennemstrgmningsluft
i klimaanlaegget derved falder, reduceres
anlaggets ydelse.
Endvidere kan dette medfgre kondens ved
luftudgangen.
(Se "VEDLIGEHOLDELSE (FOR
SERVICEPERSONALE)" pa side 9.)

3. Klimaanlagget kerer, men det koler eller
varmer ikke tilstrakkeligt.

» Kontrollér, om luftindtaget eller luftafgangen
pa udendgrs- eller indendgrsenheden er
blokeret.

Fjern forhindringen, og serg for, at enheden
er godt ventileret.

De vandrette lameller til styring af
luftudstremning er lukket, nar
indendgrsenheden standser.

Forhindringer reducerer
luftudstremningsmaengden, og effekten
falder. Endvidere kan det medfare defekter,
hvis udledt luft suges tilbage.

Dette medferer ogsa et hajere streamforbrug,
og enheden kan blive standset.

¢ Kontrollér, om luftfilteret er tilstoppet.
Fa& en uddannet servicetekniker til at rense
luftfiltrene.
Hvis luftfilteret er tilstoppet med smuds,
og hvis meengden af gennemstrgmningsluft
i klimaanlaegget derved falder, reduceres
anlaeggets ydelse.
Endvidere kan dette medfgre kondens ved
luftudgangen.
(Se "VEDLIGEHOLDELSE (FOR
SERVICEPERSONALE)" pa side 9.)

* Hvis den indstillede temperatur ikke er
korrekt.
Indstil til en passende temperatur,
bleeserhastighed og luftstramsretning.

* Hvis knappen til styring af BLAESERHASTIGHED
er sat til LAV HASTIGHED.
Indstil til en passende temperatur,
bleeserhastighed og luftstramsretning.

* Hvis ikke luftstrammens retning er korrekt.
Indstil til en passende temperatur,
bleeserhastighed og luftstramsretning.

* Hvis dgre og vinduer er abne.
Luk dgre og vinduer for at forhindre luft udefra
i at komme ind i lokalet.

* Hvis der kommer direkte sollys ind i lokalet
(under kgling).
Brug gardiner eller persienner.

 Hvis der er for mange mennesker i lokalet
(under afkgling).

* Hvis opvarmningen af lokalet er for kraftig
(under kgling).

4. Driften startede eller standsede, selvom
der ikke blev trykket pa til/fra-knappen.
e Er du sikker pa, at timeren TIL/FRA ikke
anvendes?
Sluk for timerenTIL/FRA.
Se betjeningsvejledningen, der fglger med
fiernbetjeningen.
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* Er du sikker pa, at der ikke er tilsluttet en
fiernbetjening?
Kontakt den centrale styring, som har givet
besked om standsning.

* Er du sikker pa, at displayet til centraliseret
styring ikke er taendt?
Kontakt den centrale styring, som har givet
besked om standsning.

Hvis ikke problemet Igses, nar du har
kontrolleret ovennaevnte punkter, skal

du undlade at forsgge at reparere selv.
Kontakt altid din forhandler i disse tilfaelde.
Giv besked om fejlens art og om
modelbetegnelsen (skrevet pa

pladen med modelbetegnelsen).

Folg nedenstaende forholdsregler, hvis der
opstar en af felgende fejlfunktioner, og kontakt
din forhandler.

Systemet skal repareres af en uddannet
servicetekniker.

—/\ ADVARSEL

Hvis der forekommer funktionsfejl pa
klimaanlaegget (braendt lugt el. lign.), skal du
slukke for stremmen til enheden og kontakte
din forhandler.

Fortsat drift i unormal tilstand kan medfare
defekter, elektrisk stgd og brand.

Kontakt forhandleren.

* Hvis sikkerhedsindretninger sasom en sikring, en

afbryder eller en fejlstramsafbryder aktiveres ofte.
Forholdsregel: Taend ikke for hovedafbryderen.

¢ Hvis TIL/FRA kontakten ikke virker korrekt;
Forholdsregel: Sluk for hovedafbryderen.

*basisskaermen samt

¢ Hvis der leekker vand fra indendarsenheden.
driftslampen.

Forholdsregel: Stands driften.
Driftslampe

*Hvis der opstar en

advarsel, er det kun (j? %)
fejlikonet, der blinker, mens
driftslampen ikke blinker. — £
*Du kan vise fejlkode og kontaktinformation
ved at trykke pa Menu/Enter-knappen.

Kale st

*Fejlkoden blinker, og kontaktadressen

og modelnavnet vises.

*Oplys fejlkode og modelnavn til din Daikin-
forhandler.

Fejlkode:A1
Kontaktinfo
0123-4567-8900

Indenders model ~ -—/000
Udenders model ——1/000

@ Tilbage

11. BORTSKAFFELSESKRAV

Dit produkt batterierne, der folger med
fjernbetjeningen, er maerket med dette
symbol. Dette symbol betyder, at elektriske
og elektroniske produkter samt batterier
ikke ma blandes sammen med usorteret
husholdningsaffald. For batterier kan der vare trykt et
kemisk symbol under symbolet. Dette kemiske symbol
betyder, at batteriet indeholder et tungmetal i en
koncentration, der ligger over et bestemt niveau. Mulige
kemiske symboler er:
Pb: bly (>0,004%)
Forsag ikke pa selv at afmontere systemet: Afmontering
af produktet, behandling af kelemiddel, olie og eventuelle
andre dele, skal foretages af en uddannet installatgr
i henhold til de relevante lokale og nationale bestemmelser.
Enheder og brugte batterier skal behandles pa steder seerligt
beregnet hertil med henblik pa genbrug og genvinding.
Ved at sikre korrekt bortskaffelse hjaelper du med til at undga
potentielt negative pavirkninger af miljget og menneskers
sundhed.
Kontakt installatgren eller de lokale myndigheder for
yderligere information.
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