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Alkuperaiset ohjeet on kirjoitettu englanniksi. Kaikki
muut kielet ovat alkuperaisten ohjeiden kdannoksia.

*Sovellettavissa vain, jos tdma laite on yhdistetty
johonkin seuraavista ulkoyksikkdmalleista:
RZAG71, RZAG100, RZAG125, RZAG140,
RZASG71, RZASG100, RZASG125, RZASG140.

Tama laite on taytetty R32-aineella.*

Kaytettya kylmaainetta koskevia
tarkeita tietoja

Tama tuote siséltaa fluorinoituja kasvihuonekaasuja.
Ala paasta kaasuja ilmakeha&an.

Kylmaainetyyppi®: R410A:lle tai R32:lle
GWP® -arvo aineelle R410A on 2087,5
GWP® -arvo aineelle R32 on 675

() Katso kaytetty kylmaaine ulkoyksikdn nimikilvesta.
@ GWP = ilmaston lampenemispotentiaali

Eurooppalainen tai paikallinen lainsdadantd voi vaatia
saannollisid tarkastuksia kylmaainevuotojen varalta.
Kysy lisétietoja paikalliselta jalleenmyyjalta.

@ HUOMAUTUS:

Fluorattuja kasvihuonekaasuja koskeva
lainsaadanto edellyttaa, ettd yksikdn kylmaaineen
maara ilmoitetaan seké painona etta
CO2-ekvivalenttina.

Maaran laskentakaava CO2-ekvivalenttitonneina:

Kylmé&aineen GWP-arvo x kylm&aineen
kokonaismaara [kg] / 1000

Kysy lisétietoja asentajalta.

1. TURVAOHJEET

Tama kayttdopas kannattaa lukea huolellisesti ennen kayttoa,
jotta ilmastointilaitteen toiminnoista saadaan taysi hyéty ja
valtetdan virheellisesta kasittelysta aiheutuvat toimintahairiot.
Tata yksikkda koskee ehto "laitteet, jotka eivat ole julkisessa
kaytossa".

Tama laite on tarkoitettu ammattilaisten ja
koulutettujen kayttajien kayttoon liikkeissa,
kevyessa teollisuudessa ja maatiloilla, seka
maallikoiden kayttoon kaupallisissa toimissa
ja kotitalouksissa.

Tata laitetta voivat kayttaa vahintaan 8-vuotiaat
lapset ja henkilot, joilla on rajoittunut fyysinen,
aistimuksellinen tai henkinen kapasiteetti tai
joilla ei ole riittavasti kokemusta ja tietamysta,
jos he ovat saaneet valvontaa tai opastusta
laitteen turvallisesta kdytosta ja ymmartavat
siihen liittyvat vaarat.

Lapset eivat saa leikkia laitteella.

Lapset eivit saisi suorittaa puhdistamista

ja kunnossapitoa ilman valvontaa.

Lapset ja henkil6t, jotka eivat kykene kayttamaan
ilmastointilaitteita, eivit saa kayttaa laitetta ilman
valvontaa.

Seurauksena voi olla vammoja tai sahkdisku.

* Tassa oppaassa varotoimenpiteet on luokiteltu
VAROITUKSIKSI ja HUOMAUTUKSIKSI. Varmista, etta
noudatat alla mainittuja varotoimenpiteita: Ne kaikki
ovat tarkeita turvallisuuden takaamiseksi.

A VAROITUS ...... Tarkoittaa mahdollista vaaratilannetta,
jonka valttdmisen laiminlydnti voi
aiheuttaa kuoleman tai vakavan vamman.

A HUOMAUTUS... Tarkoittaa mahdollista vaaratilannetta,
jonka valttamisen laiminlyonti voi
aiheuttaa vahaisen tai kohtalaisen
vamman.

Silla voidaan myds varoittaa vaarallisista
menettelytavoista.

* Luettuasi timén oppaan sailytd se sopivassa paikassa,
jotta voit kayttaa sita tarvittaessa. Jos laitteisto siirtyy
uudelle kayttijalle, muista antaa myos opas hanelle.

— A VAROITUS

Jos ilmastointilaitteessa on toimintahairio (siita lahtee
palavan hajua tms.), katkaise ilmastointilaitteen virta ja
ota yhteys lahimpaan jalleenmyyjaan.

Kaytdn jatkaminen téllaisissa olosuhteissa voi aiheuttaa
sarkymisen, sahkdiskuja tai tulipalon.

Ota yhteys jdlleenmyyjaan, jos ilmastointilaitetta taytyy
muuttaa, korjata ja huoltaa.

Vaarin tehty ty6 voi aiheuttaa vesivuotoja, sédhkéiskuja tai
tulipalon.

Kayta vain varokkeita, joiden ampeeriluku on oikea.
Ala kayta sopimattomia sulakkeita tai kupari- tai muita
johtimia korvikkeena, silld seurauksena voi olla sédhkoisku,
tulipalo, vamma tai ilmastointilaitteen vaurioituminen.
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Ota yhteys paikalliseen jdlleenmyyjaén, jos
ilmastointilaite joutuu luonnonmullistukseen,

kuten tulvaan tai hirmumyrskyyn.

Al tallaisessa tapauksessa kayta iimastointilaitetta, silla
seurauksena voi olla toimintahairid, séahkdisku tai tulipalo.

Kaynnista tai pysayta ilmastointilaite kaukosaatimella.
Al koskaan kiyta paivirtakytkinti tihin tarkoitukseen.
Muuten seurauksena voi olla tulipalo tai vesivuoto.

Lisaksi jos sahkdkatkon varalta on tarjolla automaattinen
uudelleenkaynnistysohjaus ja virta palautuu, tuuletin pyérii
akillisesti ja voi aiheuttaa vammoja.

Al3 kayti ilmastointilaitetta paikassa, jonka ilmassa
on Oljyhoyrya, kuten ruoka- tai koneoljyhoyrya.
Oliyhdyry voi aiheuttaa ilmastointilaitteen
murtumisvaurioita, sahkdiskun tai tulipalon.

Al kayta tulenarkoja materiaaleja (esim. hiussuihketta
tai hyonteismyrkkya) ilmastointilaitteen ldhella.

Al3 puhdista ilmastointilaitetta orgaanisilla liuottimilla,
kuten tinnerilla.

Orgaanisten liuottimien kaytt6 voi aiheuttaa ilmastointilaitteen
murtumisvaurioita, séhkéiskun tai tulipalon.

Al3 kiyta ilmastointilaitetta paikoissa, joissa on
runsaasti 6ljyista savua, kuten keittidissa, tulenarkaa
tai syovyttavaa kaasua tai metallipolya.
limastointilaitteen kayttdminen tallaisissa paikoissa voi
aiheuttaa tulipalon tai laitteen vikoja.

Varo tulta kylmdainevuodon sattuessa.

Jos ilmastointilaite ei toimi oikein, eli se ei tuota viileaa tai
lammintd ilmaa, syyna voi olla kylmaainevuoto. Pyyda apua
paikalliselta jalleenmyyjalta. limastointilaitteessa oleva
kylmaaine on turvallista eika yleensa vuoda. Jos
kylmaainetta kuitenkin vuotaa ja joutuu kosketuksiin
polttimen, Iammittimen tai lieden liekin kanssa, vaarallisia
yhdisteité voi syntyd. Sammuta ilmastointilaite ja ota yhteys
paikalliseen jalleenmyyjaan. Kaynnista ilmastointilaite, kun
ammattitaitoinen teknikko on varmistanut, etta vuoto

on korjattu.

Al3 aseta esineiti tai koske kidellisi laitteen tulo- tai
poistoilmakanaviin.

limastointilaitteen puhaltimen nopeiden siipien
koskettaminen voi aiheuttaa vammoja.

Kysy paikalliselta jalleenmyyjélta tietoja
ilmastointilaitteen sisdpuolen puhdistuksesta.

Vaarin suoritettu puhdistus voi aiheuttaa muoviosien

sarkymisen, vesivuotoja ja muita vaurioita sekd séhkdiskuja.

Pitkdkestoinen suora altistuminen ilmastointilaitteen
viileédlle tai lampimalle ilmavirralle tai lilan kuumalle tai
kylmadlle ilmalle voi olla haitallista terveydelle.

Ota yhteytta paikalliseen jalleenmyyjaan asennustyo6ta
varten.

Jos teet tydn itse seurauksena voi olla vesivuotoja,
sahkoiskuja tai tulipalo.

Jos haluat liittaa lisalaitteita, ota yhteytta patevaan
asentajaan. Ala koskaan liitd muita kuin valmistajan
hyvaksymia lisalaitteita.

Jos vika on seurausta omasta tydstési, seurauksena voi
olla vesivuoto, sahkoisku tai tulipalo.

Ota yhteys jalleenmyyjaan, jos ilmastointilaite taytyy
siirtaa toiseen paikkaan ja asentaa uudelleen.

Vaarin tehty asennus voi aiheuttaa vuotoja, sahkoiskuja tai
tulipalon.

Muista maadoittaa ilmastointilaite.

Ala maadoita ilmastointilaitetta vesijohtoon,
ukkosenjohdattimeen tai puhelimen maahan.
Puutteellinen maadoitusty6 voi aiheuttaa sahkoiskuja

tai tulipalon.

Salaman tai muun l&hteen aiheuttama korkea syoksyvirta
voi vaurioittaa ilmastointilaitetta.

Muista asentaa vikavirtasuojakytkin.
Jos maavuotokatkaisinta ei asenneta, seurauksena voi olla
sahkdisku tai tulipalo.

Al kytke ilmastointilaitetta samaan virtaldhteeseen
muiden laitteiden kanssa.

Muun virtaldhteen kayttdminen voi aiheuttaa Iammoén
muodostumista, tulipalon tai ilmastointilaitteen vikoja.

Kysy jalleenmyyijalta toimintaohjeita kylmaainevuodon
sattuessa.

Jos ilmastointilaite asennetaan pieneen huoneeseen, on
huolehdittava siita, ettd kylmaainevuodon sattuessa sen
maara ei ylita sallittua pitoisuusrajaa. Muuten vuoto saattaa
aiheuttaa onnettomuuden hapenpuutteen takia.

Laite tulee sailyttaa niin, etta sille ei tule mekaanista
vahinkoa. Se on sadilytettdva hyvin tuuletetussa
huoneessa, jossa ei ole jatkuvassa kaytossa
sytytysldhteita (esimerkiksi avoliekki, kdytossa oleva
kaasulaite tai kdytossa oleva sahkolammitin), ja jonka
koko vastaa tdssa asennusoppaassa madritettya
huonekokoa (vain R32-kylmaaine).

— /\ HUOMAUTUS

Lapsia on valvottava, jotta he eivit paase leikkimaan
sisayksikolla tai sen kaukosaatimella.

Jos lapsi kayttaa laitetta vahingossa, seurauksena voi olla
vammoja tai séhkdisku.

Al3 anna lasten kiivetd ulkoyksikon paille dlaki aseta
mitaan esineita sen paille.
Kaatuminen tai putoaminen voi aiheuttaa vammoja.

Al3 anna pienten lasten leikkii ulkoyksikon pailla tai
sen ymparilla.

Jos he koskevat yksikkda varomattomasti, seurauksena voi
olla loukkaantuminen.

Varmista, etta lapset, kasvit tai eldimet eivat ole
suoraan alttiina sisdayksikosta tulevalle ilmavirralle,
koska silld voi olla haittavaikutuksia.

Al sijoita tulenarkoja suihkeita ilmastointilaitteen
lahelle tai kdyta suihkeastioita sen lahella, silla
seurauksena voi olla tulipalo.

Al3 pese ilmastointilaitetta tai kaukosaadinti vedella,
silla seurauksena voi olla sahkoéiskuja tai tulipalo.

Ali aseta vetti sisiltivia astioita (kukkamaljakoita
tms.) sisdyksikon paille, silla seurauksena voi olla
sdhkoiskuja tai tulipalo.

Al aseta tulenarkoja astioita, kuten spraypulloja,
alle 1 m:n paahan ilmanpoistoaukosta.

Astiat voivat rajahtaa, koska sisa- tai ulkoyksikdsté tuleva
[dmmin ilma vaikuttaa niihin.

Katkaise virta, jos ilmastointilaitetta ei kayteta pitkdan
aikaan.

Muuten ilmastointilaite voi kuumentua tai syttya tuleen
pdlyn kertymisen takia.

Al4 sijoita mitaan laitteita ulkoyksikon viereen alika
anna kuivien lehtien tai muiden roskien keraintya sen
ympdrille.

Lehtikasat houkuttelevat pieneldimia, jotka voivat joutua
sisdan laitteeseen. Yksikkdon paastyaan tallaiset eldimet
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voivat aiheuttaa toimintahairioita, savua tai tulipalon
séhkoosia koskettaessaan.

Muista pysayttaa ilmastointilaite ja kdéantaa virtakytkin
asentoon pois pailtd ennen puhdistusta.

Muuten seurauksena voi olla sdhkdisku ja vammoja.

Al3 kayti laitetta mirin kisin sahkdiskuvaaran takia.

Al3 koskaan kosketa kaukosiitimen sisiosia.

Erdiden sisdosien koskettaminen aiheuttaa sahkoiskuja ja
vahingoittaa kaukosaadinta. Kysy jalleenmyyijalta tietoja
sisdosien tarkistuksesta ja saadosta.

Hapenpuutteen valttamiseksi huolehdi huoneen
riittdvasta tuuletuksesta, jos ilmastointilaitteen kanssa
kaytetdadn poltinta tai vastaavaa laitetta.

Al3 jata kaukosaidinté paikkaan, jossa se voi kastua.
Jos kaukosaatimeen paasee vettd, seurauksena voi olla
séhkovuoto ja elektronisten osien vahingoittuminen.

Ole varovainen ilmansuodattimen puhdistuksen tai
tarkastuksen aikana.

Toita taytyy tehda korkealla, mika vaatii drimmaista
varovaisuutta.

Jos telineet ovat epavakaat, saatat pudota tai kaatua ja
loukkaantua.

Ali irrota ulkoyksikén poistopuolen sileikkoa.
Saleikkd suojaa suurella nopeudella pydrivalta
tuulettimelta, joka voi aiheuttaa vammoja.

Vammojen vilttamiseksi dlad kosketa ilmastointilaitteen
ilman sisddanmenoaukkoa tai alumiiniripoja.

Ali aseta kosteudelle arkoja esineiti ulko- tai
sisayksion alle.

Tietyissa olosuhteissa yksikon tai kylmaaineputkien
kondensaatio, ilmansuodattimen likaisuus tai poiston
tukkeuma voi aiheuttaa tippumista, josta seuraa tallaisen
esineen pilaantuminen tai vikaantuminen.

Ali aseta lammittimia suoraan sisiyksikon alle,
koska niiden tuottama lampo voi aiheuttaa
muodonmuutoksen.

Al sijoita avotulta tuottavia laitteita
ilmastointilaitteesta tulevaan ilmavirtaan,
silla se voi heikentaa polttimen palamista.

AlA tuki tulo- tai poistoilmakanavia.
llmavirran estyminen saattaa heikenta3 laitteen
suorituskykya tai aiheuttaa ongelmia.

AlA kiyta ilmastointilaitetta muuhun kuin sen aiottuun
kayttotarkoitukseen.

Ala kayta ilmastointilaitetta tarkkuusmittarien,
ruokatarvikkeiden, elainten tai taideteosten viilentamiseen,
silla se saattaa aiheuttaa hairigita, vikoja tai vammoja
viilennyksen kohteessa.

Al3 asenna ilmastointilaitetta paikkaan, jossaon
tulenarkojen kaasujen vuotovaara.

Kaasuvuodon sattuessa kaasun keraantyminen
ilmastointilaitteen Iahelle voi aiheuttaa tulipalon.

Asenna tyhjennysputkisto asianmukaisesti tdydellisen
tyhjennyksen varmistamiseksi.

Jos tyhjennysputkistoa ei ole asennettu asianmukaisesti,
tyhjennys ei toimi. TallGin tyhjennysputkistoon voi kertya
likaa ja roskia aiheuttaen vesivuodon. Jos nain tapahtuu,
pysayta ilmastointilaite ja pyyda apua paikalliselta
jalleenmyyjalta.

* HUOMAUTUS HUOLTOHENKILOSTOLLE

—/\ VAROITUS

/\ SAHKOISKUN TAI TULIPALON VAARA

» Kun tarkistat sdahk6komponentteja (kuten
ohjausrasian sisapuoli, tuuletinmoottori,
tyhjennyspumppu yms.), muista katkaista
ilmastointilaitteen kaikki virransy6tot (seka
sisa- etta ulkoyksikoista).

* Muista irrottaa ylld mainitut sdhkékomponentit
puhdistaessasi lammonvaihdinta. (Niihin
joutunut pesuaine saattaa heikentaa
sahkdosien eristysta ja aiheuttaa naiden
osien palamisen.)

A HUOMAUTUS! SAHKOISKUN VAARA

» Katkaise aina virransy6tté ennen aloittamista.

« Al avaa ohjausrasian kantta 10 minuuttiin
virran katkaisun jalkeen jadnndésjannitteen
takia.

* Kun ohjausrasian kansi on avattu, mittaa
piirilevyn kuvan 1 osoittamien kohtien valista
jaannosjannitteet yleismittarilla koskettamatta
jannitteista osaa ja varmista, etta
jaannosjannite ei ole yli 50 V DC.

1 Saatorasia
2 Painettu piirilevy
3 Jaannosjannitteen mittauspisteet

» Sahkokatkon jalkeen toiminta kaynnistyy
automaattisesti uudelleen.
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2. ENNEN KAYTTOONOTTOA

Tama kayttéopas koskee alla mainittuja
jarjestelmia, joissa on standardiohjaus.

Ennen kuin aloitat kayttda, ota yhteytta paikalliseen
jalleenmyyjaasi selvittaaksesi jarjestelmaasi
vastaava kaytto.

ULKO- SISALAMPOTILA

e |
o

——1 10

A Parijarjestelma tai samanaikaiskayttéjarjestelma
B  Usean laitteen jarjestelma

1  Kaukosaatimelld varustettu yksikkd

Yksikkd ilman kaukosaadinta (kun

2 samanaikaiskaytdssa)
L] —
ULKO- SISALAMPOTILA
1
B A M
ﬂ:l%}:ﬁ;
C— :
g
o8
1
5 o) [ 1 T
.E . !.] —'WO.D %

A Parijarjestelma tai samanaikaiskayttojarjestelma
B  Usean laitteen jarjestelma
1  Kaukosaatimella varustettu yksikko

Yksikko ilman kaukosaadinta (kun
samanaikaiskaytdssa)

HUOMAA
* Lue kaukosaatimen mukana tullut kayttéopas.

Langatonta kaukosaadinta kaytettdessa katso
kaukosaadinsarjan mukana tullutta kayttdopasta.

Jos laitteessasi on mukautettu ohjausjarjestelma, pyyda
paikalliselta jalleenmyyjaltd omaa jarjestelmaasi koskevat
ohjeet.

* Lampopumpputyyppi
Tassa jarjestelméssa on JAAHDYTYS-, LAMMITYS-,
AUTOMAATTINEN, OHJELMOITU KUIVAUS- ja VAIN
TUULETIN -kayttotilat.

* Vain jaahdytys -tyyppi
Téssé jarjestelmésséd on JAAHDYTYS-, OHJELMOITU
KUIVAUS- ja PUHALLINKAYTTOTILAT.

VAROTOIMENPITEET
RYHMAOHJAUSJARJESTELMASSA
TAI KAHDEN KAUKOSAATIMEN
OHJAUSJARJESTELMASSA

Tama jarjestelma sisaltaa kaksi muuta ohjausjarjestelmaa
yksittaisohjausjarjestelman lisaksi (yksi kaukosaadin
ohjaa yhta sisayksikkda). Mikali omassa laitteessasi on
jokin alla mainituista ohjausjarjestelmista, varmista
seuraavat asiat.
* Ryhmaéohjausjarjestelma
Yksi kaukosaadin ohjaa enintaan 16 sisayksikkoa.
Kaikkien sisayksikdiden asetukset ovat samat.

» Kahden kaukosaatimen ohjausjarjestelma
Kaksi kaukosaadinta ohjaa yhté sisdyksikkoa (mikali
kyseesséa on ryhméohjausjarjestelma, yhta
sisayksikkéryhmaa).

HUOMAA

 Ota yhteys paikalliseen jalleenmyyjan, mikali haluat
muuttaa ryhmaohjausjarjestelman ja kahden
kaukosaatimen ohjausjarjestelman yhdistelmaa tai
asetuksia.

« Ala muuta ryhmatoiminnon ja kahden kaukosaatimen
ohjausjarjestelman yhdistelmaa ja asetuksia itse, vaan

ota yhteyttd jélleenmyyjaan.

MITEN TUNNISTAA MALLIT, JOIHIN TIEDOT LIITTYVAT:

FUA125AVEB9
. Symbol YKSi | Njipmi Symbol Yksi
Nimike i Arvo Kk® Nimike i Arvo Kk

Jaahdytys

; Primeli Sahkaotehon o
an%?rigigt) Pt 7,83 | KW | okonaistulo | Psanks | 0,19 | kW

Aanen
tehotaso
Jaahdytys (nopeusaset

; Primeli uksen
It(ia}Ipaatzlrt:tat‘ia)t | 427 [ KW kaan, | bwa | 65 | dB

jos
sovellettaviss
a)
Lammityst |P,. | 13,5
eho '2;,2“ %”m 0 kW

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.0.

vhteystied] ' Nove Hospody 1/1155, 301 00 Pizen Skvriiany, Czech

Republic
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Osien nimet ja toiminnot

Sisayksikkd

Ulkoyksikkd

limanpoisto

3. TOIMINTA-ALUE

Mikali ilman kosteus tai [ampétila on seuraavien
rajojen ulkopuolella, turvalaitteet eivat valttdamatta
toimi ja ilmastointilaite ei valttamatta toimi tai
sisayksikosta saattaa tippua vetta.

T (N|=

Vaakalapa (ilman ulostuloaukossa)

Imusaleikko
(Katso "KUNNOSSAPITO
(HUOLTOHENKILOKUNNALLE)" sivulta 9)

limansuodatin (imusaleikdn sisélld)
(Katso "KUNNOSSAPITO
(HUOLTOHENKILOKUNNALLE)" sivulta 9)

liman ulostulon tunnistusmerkki

(O, OO, 000, Oooo)

Kayta tata merkkia viitteena ilmavirran suuntauksen
asetusta varten (vain BRC1E53)

Kaukosaadin (lisavaruste)
Jarjestelmakokoonpanon mukaan kaukosaadinta
ei valttdmatta tarvita.

JAAHDYTYS °C]
SISALAMPOTILA LKOLAMPOTIL
ULKOYKSIKKO |~ ILMAN
KOSTEUS
RZQ200~250 |WB| 14~28 <80%* |DB| -5-46
RZQG71~140 |WB| 12~28 <80%* |DB| —15~50
RZQSG71~140| WB|  14~28 <80%* |DB| —15~46
RR71~125  |WB| 12~28 <80%* |DB| —15~46
RQ71~125  |WB| 12~28 <80%* |DB| -5-46
SISALAMPOTILA ULKOLAMPOT]
ULKOYKSIKKO [~ ILMAN | A
KOSTEUS
RzAG71~140 | DB | 17738 <80%* |DB| -20~52
WB| 12~28
RZASGT1~140 | 2B | 20738 <80%* |DB| —15~46
WB 14~28
LAMMITYS [°C]
ULKOYKSIKKO | SISALAMPOTILA | ULKOLAMPOTILA
RZQ200~250 DB| 10~27 |wB ~15~15
RZQG71~140 DB| 10~27 | wB —20~155
RZQSG71~140 DB| 10~27 | wB _15~15.5
RQ71~125 DB| 10~27 | wB ~10~15
ULKOYKSIKKO® | SISALAMPOTILA | ULKOLAMPOTILA
RZAG71~140 R A - 20-24
WB|  -20~18
RZASG71~140 pB| 10-27 2 — 1o
WB —-15~15.5

Tyhjennysputkisto

Tyhjennyslaite (sisdanrakennettu)
Se tyhjentaa jaahdytystilan aikana poistetun
sisatilan kosteuden.

Kylméaaineputki; Tiedonsiirtojohto;

Maadoitusjohto (huomautus)

(Huomautus)Se on johdotus, joka antaa sahkon
virrata sisayksikdstd maahan sahkoiskujen
tai tulipalon estamiseksi hatatilanteessa.

Maadoitus
Sahkoiskuja ja tulipaloja estéava johto ulkoyksikosta
maahan.

*Veden tiivistymisen ja sen tippumisen estéamiseksi

sisdyksikosta.

D B: Kuivalampomittari
WB: Kostealampomittari

Kaukosaatimen asetuslampdétila-alue on 16°C-32°C
riippuen lammitys-/jadhdytystilasta.

4. ASENNUSPAIKKA

Asennuspaikkaa koskevia ohjeita

¢ Onko ilmastointilaite asennettu paikkaan,
jossa on hyva ilmanvaihto eika esteita

ymparilla?

« Ali kidyta ilmastointilaitetta paikoissa,

joissa on:

a. Paljon mineraalidljya, kuten poradljya
b. Paljon suolaa, esim. rannalla
c. Rikkikaasuja, esim. kuumien lahteiden Iahelld
d. Huomattavia jannitevaihteluita, esim. tehdas

tai laitos

e. Ajoneuvot ja alukset
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f.Paljon dljysumua ja héyrya esim.
keittamisesta tms.

g. Koneet, jotka kehittavat sahkdmagneettisia
aaltoja

h. Happo- ja/tai emashoyrya tai -kaasua

* Onko lumisuojauksesta huolehdittu?
Kysy paikalliselta jalleenmyyijalta lisatietoja
lumisuojahupuista yms.

Tietoja johdotuksesta

» Kaikki sahkdasennustyot tulee antaa patevan
henkilostén tehtavaksi.
Kysy paikalliselta jalleenmyyjalta tietoja
johdotuksesta. Ala koskaan tee johdotusta itse.

e Varmista, etta ilmastointilaitteelle on varattu
erillinen virtapiiri ja etta valtuutettu
sdhkourakoitsija on tehnyt kaikki sahkotyot
paikallisten lakien ja sdadosten mukaisesti.

Tarkkaile myos kayttoaania

* Onko seuraavat paikat valittu?
a. Paikka, joka kestaa ilmastointilaitteen painon
ja vahentaa kayntiaania seka varinaita.
b. Paikka, jossa ulkoyksikosta tuleva kuuma
ilma ja kayntidanet eivat hairitse naapureita.

* Eiko ulkoyksikon ilman poistoaukon lahella
varmasti ole esteita?
Tallaiset esteet voivat heikentaa suorituskykya
ja lisata kayntiaania.

* Jos kdyton aikana ilmenee epanormaaleja
aania, pysayta ilmastointilaite ja ota yhteys
paikalliseen jalleenmyyjaan.

Tyhjennysputkiston tyhjennys

* Onko tyhjennysputkisto asennettu
asianmukaisesti taydellisen tyhjennyksen
varmistamiseksi?
Jos tyhjennysputkistoa ei ole asennettu
asianmukaisesti, tyhjennysputkistoon voi keraantya
likaa ja roskia, mista aiheutuu vesivuoto. Jos nain
tapahtuu, pysayta ilmastointilaite ja pyyda apua
paikalliselta jalleenmyyjalta.

—/\ VAROITUS

Jotta voisit vélttaa vaaroja vahingossa tapahtuvan
lampdsuojan nollaamisen varalta, tita laitetta EI SAA
kayttaa ulkoisen kytkinlaitteen, kuten ajastimen, kautta
ikd sité saa kytkea virtapiiriin, joka kytkeytyy
saanndllisesti paalle ja pois.

5. KAYTTOTOIMINNOT

Lue ulkoyksikdén asennusopas ja kaukosaatimen
mukana tulleet kayttéopas.

Kayttétoiminnot ovat erilaisia [ampdpumppu-

ja jddhdytysmalleissa. Ota yhteytta jalleenmyyjaan
ja varmista jarjestelman tyyppi.

* lImastointilaitteen suojaamiseksi kytke
paavirtakytkin paalle 6 tuntia ennen
kayttoonottoa.

« Al4 katkaise virransyottéa iimastointilaitteen
kayttékauden aikana.

Tama on tarpeen, jotta ilmastointilaite aktivoidaan
pehmeasti.

* Jos virransy6ttd katkeaa kayton aikana, laite
kaynnistyy automaattisesti uudelleen, kun
virransyo6ttd palaa normaaliksi.

6. KAYTTOOMINAISUUDET

m JAAHDYTYSKAYTON OMINAISUUDET
(JAAHDYTYSKAYTTO JA AUTOMAATTINEN
JAAHDYTYSKAYTTO)

« Jos kaytetadan JAAHDYTYSKAYTTOA
sisadlampdtilan ollessa alhainen, sisayksikon
lAmmonvaihtimeen muodostuu jaata.

Tama alentaa jaahdytystehoa.

Talldin ilmastointilaite siirtyy automaattisesti
hetkeksi JAANPOISTOTILAAN.
JAANPOISTOKAYTON aikana kaytetaan
ilmavirran alhaista nopeutta tai lauhkeaa tuulta
sulaneen veden purkautumisen ehkaisemiseksi.
(Kaukosaatimessa nakyy asetettu tuulettimen
nopeus.)

* Jos ulkolampdtila on korkea, kestaa jonkin aikaa,
ennen kuin sisdlampdotila saavuttaa asetetun
[ampadtilan.

m LAMMITYSKAYTON OMINAISUUDET
(LAMMITYSKAYTT® JA AUTOMAATTINEN
LAMMITYSKAYTTO)

KAYTON ALOITTAMINEN

« JAAHDYTYSKAYTTOON verrattuna asetetun
sisalampétilan saavuttaminen
LAMMITYSKAYTOLLA kestaa yleensa
pidempaan.

Kayttd kannattaa aloittaa etukateen
AJASTINKAYTTOA kayttamalla.

Suorita seuraava toimenpide estiadksesi
lammitystehon alenemisen ja viiledn ilman
purkautumisen.

Suomi



KAYTON ALUSSA JA JAANPOISTON

JALKEEN

* Kaytdssa on lampiman ilman kierratysjarjestelma,
ja tasta syysta kaynnistyksen jalkeen kestaa
jonkin aikaa, ennen kuin koko huone lampiaa.

* Sisatuuletin puhaltaa automaattisesti ilmaa
kevyesti, kunnes ilmastointilaitteen sisadlampdétila
saavuttaa tietyn tason. Kaukosaatimen naytéssa
nakyy talldin "(@/@2)". Anna sen olla ja odota
hetki.

(Kaukosaatimessa nakyy asetettu tuulettimen
nopeus.)

* lImavirran suunta vaihtuu vaakasuuntaiseksi,
jotta asukkaiden paalle ei puhallettaisi viileda
iimaa. (Kaukosaatimessa nakyy asetettu
ilmavirran suunta.)

JAANPOISTO

(Ulkoyksikon jaanpoisto)

* Kun huurre ulkoyksikon kierukassa lisaantyy,
lammitysteho alenee ja iimastointilaite siirtyy
JAANPOISTOTOIMINTOON.

* Sisayksikon puhallin pysahtyy ja kaukosaatimen
naytdssa nakyy "@@".

Kaukosaadinta kaytettdessa lammin ilma
pysahtyy ja valon vastaanottoyksikon
JAANPOISTOTOIMINNON merkkivalo syttyy.
(Kaukosaatimessa nakyy asetettu tuulettimen
nopeus.)

* Enintaan 10 minuutin JAANPOISTON JALKEEN
ilmastointilaite palaa LAMMITYSKAYTTOON.

* [Imavirran suunta vaihtuu vaakasuuntaiseksi.
(Kaukosaatimessa nakyy asetettu ilmavirran
suunta.)

« JAANPOISTOTOIMINNON aikana tai sen
jalkeen, iimastointilaitteen ilman tulo- tai
lahtdaukosta tulee valkoista sumua.

(Katso "ILMASTOINTILAITTEESTA TULEE
VALKOISTA SUMUA" sivulla 14.)

* Taman toiminnon aikana voi kuulua sihisevaa

ja suhisevaa aanta.

Ulkoilman lampétilaa ja lammitystehoa
koskeva huomautus

* [Imastointilaitteen lammitysteho laskee,
kun ulkoilman Iampédtila putoaa.

Kayta talléin ilmastointilaitetta yhdessa muiden
lammitysjarjestelmien kanssa.

(Jos kaytetaan polttokayttoista laitetta, tuuleta
huone saanndllisesti.)

Ala kayta polttokayttoista laitetta, jos
iimastointilaitteesta tulevaa ilmaa puhalletaan
suoraan sita kohti.

* Jos lammin ilma ei jakaudu koko huoneen
alueelle, kannattaa kayttaa kierratinta (puhallinta,
joka kierrattda ilmaa koko huoneen alueella).
Kysy lisatietoja paikalliselta jalleenmyyijalta.

* Jos sisalampdtila ylittaa asetuslampdtilan,
sisayksikkd tuottaa kevyen tuulen (siirtyy
hiljaiseen tilaan). limavirran suunta vaihtuu
vaakasuuntaiseksi. (Kaukosaatimessa nakyy
asetettu tuulettimen nopeus ilmavirran ja suunta.)

® OHJELMOIDUN KUIVAUKSEN

OMINAISUUDET

* Tama toiminto vahentaa kosteutta alentamatta
sisalampdtilaa. Lampdtila, kun toimintopainiketta
painetaan, on asetuslampdtila. Tallin tuulettimen
nopeus ja lampdtila asetetaan automaattisesti,
joten kaukosaadin ei nayta tuulettimen nopeutta
ja asetuslampdtilaa.

Jos haluat laskea tehokkaasti sisalampdtilaa ja
kosteutta, kayta ensin JAAHDYTYSTOIMINTOA
sisdlampotilan laskemiseksi ja kayta sitten
OHJELMOITUA KUIVAUSTOIMINTOA. Jos
sisdlampdtilaa lasketaan, sisayksikdsta tuleva
ilmavirta saattaa lakata.

Kun kayttda on jatkettu pitkaan ilmavirta
suunnattuna alaspain, ilmaa puhalletaan tietyn
aikaa automaattisesti asetettuun suuntaan, jotta
vaakalappiin ei muodostuisi kondensaatiota.
(Kaukosaatimessa nakyy asetettu ilmavirran
suunta.)

Jos kaytetdan OHJELMOITU KUIVAUS -
KAYTTOA sisalampétilan ollessa alhainen,
sisayksikon lammonvaihtimeen muodostuu jaata.
Talldin ilmastointilaite siirtyy automaattisesti
hetkeksi JAANPOISTOTILAAN.

Tuulettimen pienta nopeutta tai lauhkeaa tuulta
kaytetaan sulaneen veden purkautumisen
ehkaisemiseksi.

m AANENPAINETASO
« Aanenpainetaso on alle 70 dB(A).

ILMAVIRRAN SUUNNAN SAATO
llmavirran suunnan saato voidaan asettaa erikseen

jokaista ilman poistoaukkoa varten. (vain BRC1E53)

* Tarkista ilman poistoaukon tunnistemerkki (katso
sivu 4) ja saada ilmavirran suunta
kaukosaatimella. (Lisatietoja on kaukosaatimen
kayttboppaassa.)

* lIman poistoaukon vaakasuorat siivet
sulkeutuvat, kun sisdyksikkd pysahtyy.

“\'.EI ILMAVIRRAN SUUNNAN SAATO

Valitse ILMAVIRRAN SUUNTA painamalla sen
SAATO/ASETUSPAINIKETTA.
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Saato ylos- ja alaspain

ILMAVIRRAN suuntanayttd
heilahtelee alla olevan kuvan
mukaisesti, ja ilmavirran suunta
vaihtuu jatkuvasti. (Automaattinen
heilahteluasetus)

Valitse haluamasi SUUNTA
painamalla ILMAVIRRAN SAATO/
ASETUSPAINIKETTA.

] ILMAVIRRAN SUUNTANAYTTO
/ lopettaa heilahtelun ja ilmavirran
4 suunta on vakio (kiinted ilmavirran

suunnan asetus).

VAAKALAPAN SIIVEN LIIKE

Seuraavissa tilanteissa ilmavirran suunta saattaa
poiketa naytolla olevasta, koska mikrotietokone
ohjaa ilmavirtaa.

* JAAHDYTYS * LAMMITYS
e AUTOMAATTINEN | * AUTOMAATTINEN
Toimintotila JAAHDYTYS LAMMITYS
* OHJELMOITU
KUIVAUS
limaa puhalletaan llman poistosuunta
automaattisesti muuttuu
asetettuun suuntaan vaakasuuntaiseksi,
jonkin aikaa, jotta jotta se ei puhalla
vaakasuoriin siipiin suoraan kehoasi pain.
ei muodostu * Kun huoneen
. kondensaatiota. lampétila on
Ylos/alas * Kaytettaessa korkeampi kuin
-suunta . . s
jatkuvasti alas asetettu lampdtila
suunnattua * Kun LAMMITYS
ilmavirtaa kéynnistyy tai
JAANPOISTON
aikana (jos
ulkoyksikkdon
muodostuu jaata)
HUOMAA

* Kun kaytetaan ryhmaohjausta
samanaikaiskayttojarjestelmassa (tupla- ja
kolmois-), alayksikdiden ilmavirran suuntaa
ei voi asettaa yksitellen.

Sisayksikko (aliyksikkd)
Sisayksikko (paayksikko)
Ulkoyksikkd
Kaukosaadin

Kaksois

Kolmois

o 0o~ WN -

Suositellut ilmavirran suunnan asennot

_ ]
s
!
Jééhdytys% N
Lémr‘m

On suositeltavaa kayttaa ilmavirtaa ylla mainitussa
asennossa, kun korjataan ilmavirran suuntaa.

7. TOIMINNAN OPTIMOINTI

Noudata seuraavia varotoimenpiteita
ilmastointilaitteen moitteettoman toiminnan
varmistamiseksi.

* Estd suoran auringonvalon paasy ikkunasta
JAAHDYTYSTOIMINNAN aikana kayttamalla
verhoja tai kaihtimia.

* Pida ovet ja ikkunat suljettuina. Jos ovet ja
ikkunat ovat auki, huoneesta virtaa ilmaa ulos,
mika heikentaa jaahdytys- tai lAmmitystehoa.

« Ala milloinkaan aseta mitaan esineita
ilmastointilaitteen ilman sisaanmeno- ja
ulostuloaukkojen lahelle. Tama voi heikentaa
laitteen toimintaa tai pysayttaa sen.

» S43da huonelampdtila oikein parasta
oleskelumukavuutta silmallapitaen. Valta liiallista
[@mmitysta tai jaahdytysta.

Muuten sahk6a kuluu enemman.

* Kun naytdssa nakyy symboli " .g&" tai "Time to
clean filter" (aika puhdistaa suodatin), pyyda
ammattitaitoista teknikkoa puhdistamaan
suodatin.

(Katso "KUNNOSSAPITO
(HUOLTOHENKILOKUNNALLE)" sivulta 9.)
Sisayksikon kayttaminen likaisen
ilmansuodattimen kanssa voi alentaa tehoa
tai aiheuttaa toimintahairion.
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* Asenna TV:t, radiot ja stereot vahintaan
1 m:n paahan yksikosta ja kaukosaatimesta.
Kuvista voi tulla epatarkkoja, ja kohinaa voi
muodostua.

» Kytke paavirtakytkin pois paalta, kun sita ei
kayteta pitkdan aikaan. Kun paavirtakytkin on
paalla, jonkin verran sahkoéa kuluu, vaikka
ilmastointilaite ei olisi kaynnissa. (*1)

Kytke paavirtakytkin pois paalta energian
saastamiseksi. Kun kaynnistat jarjestelman
uudelleen, kytke paavirtakytkin paalle 6 tuntia
aikaisemmin varmistaaksesi hairiéttéman
toiminnan.

(Katso "KUNNOSSAPITO
(HUOLTOHENKILOKUNNALLE)" sivulta 9.) (*2)

*1 Virrankulutus, kun ulkoyksikkd ei ole
toiminnassa, vaihtelee mallin mukaan.

*2 Asetus ennen paavirtakytkimen kytkemista
pois paalta tallennetaan. (Ajastinasetus
tyhjennetaan.)

» Kayta ilman virtaussuunnan saatétoimintoa
tehokkaasti.

Kylma ilma keraantyy lattialle ja Iammin

katon alle.

Aseta ilman virtaussuunta JAAHDYTYS- TAI

OHJELMOIDUN KUIVAUSKAYTON aikana

vaakasuuntaiseksi ja alaspain

LAMMITYSKAYTON aikana.

liImaa ei saa puhaltaa suoraan ihmisia kohti.

» Kayta AJASTINTOIMINTOA tehokkaasti.
Kestaa jonkin aikaa, ennen kuin sisalampatila
saavuttaa asetetun lampdtilan. Kayttd kannattaa
aloittaa etukateen AJASTINKAYTTOA
kayttamalla.

8. KUNNOSSAPITO
(HUOLTOHENKILOKUNNALLE)

VAIN PATEVA HUOLTOHENKILO SAA
SUORITTAA HUOLTOTOITA

—/N\ VAROITUS

« Ala kayta syttyvii kaasuja (kuten hius- tai
hyonteissuihkeita) ilmastointilaitteen lahella.

« Ala pyyhi ilmastointilaitetta bensiinill tai
tinnerilla.

Seurauksena saattaa olla murtumia,
sahkoisku tai tulipalo.

« Al4 tyénni sormiasi tai puikkoja ilman otto-
tai poistoaukkoon tai vaakasuoraan siipeen.
Tuuletin pyorii suurella nopeudella, joten se
voi aiheuttaa vammoja.

— /\ HUOMAUTUS

« Ala pese ilmastointilaitetta vedella.
Seurauksena saattaa olla vuodosta johtuva
sahkoisku tai tulipalo.

* Muista sammuttaa ilmastointilaite ja kytkea
virransyottokatkaisin pois paalta, kun huollat
ilmastointilaitetta.

Jos virransyottoa ei katkaista, seurauksena
voi olla sahkodisku tai tulipalo.

* Huolehdi jalansijasta, kun tydskentelet
korkealla.

Jos telineet ovat epdvakaat, putoaminen ja
kompastuminen voivat aiheuttaa vammoja.

HUOMAA

« Al irrota ilmansuodatinta muuten kuin
puhdistamista varten. Se voi aiheuttaa
toimintahairion.

« Al3 kiinnita ilmanottoon mitiin muuta
(esimerkiksi talouspaperia) kuin hyvaksyttyja
ilmansuodattimia. Suorituskyky voi laskea ja
aiheuttaa jaatymisen/vesivuodon.

ILMANSUODATTIMEN PUHDISTUS

Puhdista ilmansuodatin, kun kaukosaatimen naytéssa
nakyy " .= " tai "Time to clean filter" (aika puhdistaa
suodatin).

» Se tulee nakyviin tietyn kayttdajan jalkeen.

HUOMAA

* [Imaisinaikaa " .g=" tai "Time to clean filter" voi
muuttaa.
Jos sisdyksikkoa kaytetdan normaalia
likaisemmassa tilassa, kysy ratkaisua paikalliselta
jalleenmyyijalta.

Aika ennen ilmaisimen

Likaantuminen . "
tulemista esiin

Normaali 2500 tuntia
(vastaa yhta vuotta)
Likaisempi 1250 tuntia

(vastaa puolta vuotta)

¢ Jos lian poistaminen ilmansuodattimesta muuttuu
vaikeaksi, vaihda ilmansuodatin.
(Vaihtoilmansuodatin on hankittava erikseen.)
1. Avaa imusaleikko.
Liu'uta kahta nuppia yhta aikaa ja laske imuséleikkd
hitaasti alas.
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2. Ota ilmansuodatin pois.

Suorita ty0 alla kuvatussa jarjestyksessa.

1 Veda ilmansuodattimen paata alaspain ja
irrota sen ripustusreika saleikon ulkonemasta.
(sekd vasemmalla etta oikealla puolella)

2 Nosta ilmansuodatinta ja irrota sen
ripustusreika saleikon ylaosan ulkonemasta.
(seka vasemmalla etta oikealla puolella)

N

d

Saleikdn ylaosan uloke
Suodatin

Uloke
limansuodattimen paa

o O T O

3. Puhdista suodatin.
Poista pdély polynimurilla tai pese vedella.

Jos ilmansuodatin
on hyvin likainen, -

Vi

pese se P pgii(taanmisen
neutraalilla 1 Sk kUi
pesuaineella L) & Jalkeen kulvaa
. - v suodatin varjossa.
ja pehmealla
harjalla.

HUOMAA

« Ala pese ilmansuodatinta vedella, jonka
lampéotila on 50°C tai korkeampi.
Muuten seurauksena voi olla haalistumista
ja muodonmuutoksia.

« Ala kuumenna suodatinta tulella.
Se voi aiheuttaa palamisen.

4. Kiinnita ilmansuodatin.
Kiinnita ilmansuodatin painvastaisessa
jarjestyksessa kuin vaiheessa 2.

5. Sulje imusaleikko.
Liu'uta kahta nuppia yhta aikaa, nosta
imusaleikkda hitaasti ja kiinnita se tukevasti
painvastaisessa jarjestyksessa kuin vaiheessa 1.

6. Virran kytkemisen jalkeen sammuta
kaukosaatimessa ilmaisin " g " tai
"Time to clean filter".
* Lisatietoja on kaukosaatimen
kayttboppaassa.
lImaisin voidaan sammuttaa laitteen ollessa
kaynnissa tai pysaytettyna.

HUOMAA

* Imusaleikkda suljettaessa hihna voi jaada
puristuksiin.
Tarkista ennen imuséleikon sulkemista,
ettei hihna tyonny esiin imusaleikén sivun
ulkopuolelta.

b Imusaleikkd

IMUSALEIKON PUHDISTUS

1. Avaa imusaleikkad.
Liu'uta kahta nuppia yhta aikaa ja laske

imusaleikko hitaasti alas.

Suomi
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2. Irrota imusaleikko.

1 Irrota 4 sisayksikkddon kiinnitettya hihnaa.
(Katso alla oleva kuva.)

2 Avaaimusaleikk6a 45 astetta ja nosta se yl0s.
Irrota se sitten ripustuskohdasta. (3 paikkaa)

Paikka johon hihnat kiinnitetdan
(yhteensa 4 paikkaa)

b  Koukun paikka (3 paikkaa)

¢ Koukun irrottaminen

Paikka johon hihnat kiinnitetdan

3. Ota ilmansuodatin pois.
Katso vaihetta 2 kohdassa
"ILMANSUODATTIMEN PUHDISTUS"
sivulla 9.

4. Puhdista imusaleikkd.
Pese imusaleikkd kayttamalla pehmeaa harjaa
ja neutraalia pesuainetta ja poista sitten vesi.

Pesuaine

Jos imusaleikkd on hyvin likainen

 Suihkuta ilmanvaihtotuulettimien ja liesien
pesuainetta suoraan imusaleikkdon ja odota
noin 10 minuuttia.
Pese sitten imusaleikkd varovasti vedella.

HUOMAA

« Ala pese imusileikk6a vedell3, jonka
lampéotila on 50°C tai korkeampi.
Muuten seurauksena voi olla haalistumista
ja muodonmuutoksia.

¢ Kun kuivaat imusaleikkoa, ala kuumenna sita
tulella. Se voi aiheuttaa palamisen.

« Ali kidyta kaupallisesti saatavana olevia
aineita, kuten bensiinia, bentseenia,
tinneria, kiillotusjauhetta tai nestemaisia
hyonteismyrkkyja.

Muuten seurauksena voi olla haalistumista
ja muodonmuutoksia.

5. Kiinnitd ilmansuodatin.
Katso vaihetta 4 kohdassa
"ILMANSUODATTIMEN PUHDISTUS"
sivulla 9.

6. Kiinnita imusaleikko.
Kiinnita imusaleikkd painvastaisessa
jarjestyksessa kuin vaiheessa 2.

7. Sulje imusaleikko.
Liu'uta 2 nuppia painvastaisessa jarjestyksessa
kuin vaiheessa 1, nosta imusaleikkda hitaasti ja
kiinnita se tukevasti.

ULKOPINTOJEN JA KAUKOSAATIMEN
PUHDISTUS

* Pyyhi ne kuivalla, pehmealla liinalla.

* Jos tahraa ei voi pyyhkia pois, kostuta liinaa
vedelld laimennetulla neutraalilla pesuaineella
ja vaanna liina kuivaksi.

Kun olet pyyhkinyt tahran pois talla liinalla,
pyyhi kuivalla liinalla.

HUOMAA

« Ala kiyta kaupallisesti saatavana olevia
aineita, kuten bensiinia, bentseenia, tinneria,
kiillotusjauhetta tai nestemaisia
hyonteismyrkkyja.

Muuten seurauksena voi olla haalistumista ja
muodonmuutoksia.

« Al3 pese niita vedell3, jonka lampétila on 50°C
tai korkeampi.

Muuten seurauksena voi olla haalistumista ja
muodonmuutoksia.

11
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m PUHDISTUS ENNEN KAUSIKAYTTOA
JA SEN JALKEEN

KAYNNISTYS PITKAAIKAISEN SEISONNAN
JALKEEN

Varmista seuraavat asiat.

* Tarkista, etta sisa- ja ulkoyksikéiden ilman tulo-
ja lahtdaukot eivat ole tukkeutuneet.
Poista kaikki esteet.
Esteet voivat laskea tuulettimen nopeutta ja

aiheuttaa tehon laskua ja laitteiden rikkoutumista.

Puhdista ilmansuodatin.

* Asenna ilmansuodatin puhdistuksen jalkeen
paikalleen.

(Katso "KUNNOSSAPITO
(HUOLTOHENKILOKUNNALLE)" sivulta 9.)
Erikseen myytavan ilmansuodattimen asennus-,
irrotus- ja puhdistusohjeet ovat sen
kayttdoppaassa.

* Virran kytkemisen jalkeen sammuta
kaukosaatimessa ilmaisin " .g=" tai "Time to
clean filter".

* Lisatietoja on kaukosaatimen kayttboppaassa.
liImaisin voidaan sammuttaa laitteen ollessa
kaynnissa tai pysaytettyna.

Kytke paavirtakytkin paalle vahintaan 6 tuntia

ennen kayttoa.

* Tama on tarpeen, jotta ilmastointilaite aktivoidaan
pehmeasti ja sen suojelemiseksi.

» Kaukosaatimen naytosta nakyy, onko
paavirtakytkin kytketty paalle.

LAMMITYSKAYTTO 6 tunnin kuluessa virran
kytkemisesta ilmastointilaitteeseen.

Eraat mallisarjat suorittavat seuraavan toiminnon
laitteiden suojaamiseksi.

Jos LAMMITYSKAYTTO suoritetaan 6 tunnin
kuluessa virran kytkemisesta ilmastointilaitteeseen,
sisatuuletin pysahtyy noin 10 minuutiksi ulkoyksikon
toiminnan aikana laitteiden suojaamiseksi.

Ylla olevaa toimintoa ei suoriteta vain asennuksen
aikana vaan aina, kun paavirtakytkin kytketaan
paalle/pois.

Kayttdmukavuuden takia ala katkaise virransyottoa
LAMMITYKSEN kayttokauden aikana.

KUN PYSAYTAT ILMASTOINTILAITTEEN
TAVALLISTA PITEMMAKSI AJAKSI

Kaanna TUULETUSTOIMINTA paalle puoleksi
paivaksi kauniilla saalla ja kuivaa sisayksikko.
e Tama estad homeen muodostumisen.

Kytke paavirtakytkin pois paalta.

* Kun paavirtakytkin on paalla, jonkin verran
sahkoa kuluu, vaikka ilmastointilaite ei ole
kaynnissa.

Kytke paavirtakytkin pois paalta energian
saastamiseksi.

* Kaukosaatimen naytto katoaa, kun paavirtakytkin
on pois paalta.

Puhdista ilmansuodatin.

* Muista laittaa ilmansuodatin paikoilleen
puhdistuksen jalkeen.
(Katso "KUNNOSSAPITO
(HUOLTOHENKILOKUNNALLE)" sivulta 9.)
Erikseen myytavan ilmansuodattimen asennus-,
irrotus- ja puhdistusohjeet ovat sen
kayttdoppaassa.

HUOMAA

Tietyissa kayttdolosuhteissa ilmastointilaitteen
sisdpuoli saattaa likaantua usean kayttékauden
jalkeen, jolloin seurauksena voi olla heikko teho
ja vesivuoto.

Pyyda paikalliselta jalleenmyyijalta ohjeita laitteen
sisdpuolen puhdistamiseksi. Tydn suorittamiseen
tarvitaan ammattitaitoista huoltohenkilda.

9. EIILMASTOINTILAITTEEN VIKA

Seuraavassa kuvatut oireet eivat merkitse sita,
etta ilmastointilaitteessa olisi vikaa

o LAMMITYSKAYTTO 6 tunnin kuluessa virran
kytkemisesta ilmastointilaitteeseen.
Eraat mallisarjat suorittavat seuraavan toiminnon
laitteiden suojaamiseksi.
Jos LAMMITYSKAYTTO suoritetaan 6 tunnin
kuluessa virran kytkemisesta
ilmastointilaitteeseen, sisatuuletin pysahtyy noin
10 minuutiksi ulkoyksikdn toiminnan aikana
laitteiden suojaamiseksi.
Y4 olevaa toimintoa ei suoriteta vain
asennuksen aikana vaan aina, kun paavirtakytkin
kytketaan paalle/pois.
Kayttdmukavuuden takia ala katkaise
virransy6ttoa LAMMITYKSEN kayttékauden
aikana.
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I. ILMASTOINTILAITE EI TOIMI

¢ limastointilaite ei kaynnisty uudelleen
heti, kun virtapainiketta painetaan.

* limastointilaite ei kaynnisty valittomasti,
kun LAMPOTILAN ASETUSPAINIKE on
palautettu painallusta edeltavaan
asentoon.

Jos TOIMINTAVALO syttyy,
ilmastointilaitteen kunto on normaali.

Se ei kdynnisty valittdmasti sen vuoksi,
ettd jokin turvalaite estda ilmastointilaitteen
ylikuormittumisen.

limastointilaite kaynnistyy automaattisesti
3 minuutin kuluttua.

* limastointilaite ei kaynnisty, kun naytolle
ilmestyy " ", ja se vilkkuu
muutaman sekunnin ajan sen jilkeen,
kun olet painanut toimintapainiketta.
Tama johtuu siita, etta ilmastointilaite
on keskitetyssa ohjauksessa.

Vilkkuminen on osoitus siita, etta
ilmastointilaitetta ei voi ohjata
kaukosaatimella.

* LAMMITYSKAYTTO 6 tunnin kuluessa
virran kytkemisesta ilmastointilaitteeseen.

Eraat mallisarjat suorittavat seuraavan
toiminnon laitteiden suojaamiseksi.
Jos LAMMITYSKAYTTO suoritetaan
6 tunnin kuluessa virran kytkemisesta
ilmastointilaitteeseen, sisatuuletin pysahtyy
noin 10 minuutiksi ulkoyksikdn toiminnan
aikana laitteiden suojaamiseksi.
Ylla olevaa toimintoa ei suoriteta vain
asennuksen aikana vaan aina, kun
paavirtakytkin kytketaan paalle/pois.
Kayttdmukavuuden takia ala katkaise
virransyoéttéda LAMMITYKSEN kayttoékauden
aikana.
* Ulkoyksikko pysahtyy.
Tama johtuu siita, etta sisalampétila on
saavuttanut valitun [Ampdtilan.
Sisayksikké on TUULETINTILASSA.
JAAHDYTYS
(AUTOMAATTINEN JAAHDYTYS):
Laske asetuslampdtilaa.
LAMMITYS
(AUTOMAATTINEN LAMMITYS):
Nosta asetuslampdtilaa.
Toiminta kaynnistyy hetken kuluttua, kun
ilmastointilaite on normaalissa tilassa.

* Kaukosaiatimessa nakyy " "
ja ilmavirta pysahtyy.
Tama johtuu siita, etta ilmastointilaite siirtyy
automaattisesti SULATUSTOIMINTOON
estaakseen lammitystehon heikkenemisen,
kun jaan maara ulkoyksikdssa lisdantyy.
Enintdan 10 minuutin jalkeen ilmastointilaite
palaa alkuperaiseen toimintaan.

Il. TOIMINTA PYSAHTYY TOISINAAN

* Kaukosaitimessa nakyy "U4" ja "U5"
ja toiminta pysahtyy. Se kuitenkin
kaynnistyy uudelleen muutaman
minuutin kuluessa.

Tama johtuu siita, etta sisa- ja
ulkoyksikoiden ja kaukosaatimien valinen
tiedonsiirto sammutetaan ja pysaytetaan
muista laitteista kuin ilmastointilaitteesta
johtuvan kohinan takia.

Kun kohina on vahentynyt, ilmastointilaite
kaynnistyy automaattisesti uudelleen.

lll. TUULETTIMEN NOPEUS ON ERI KUIN
ASETETTU

* Tuulettimen nopeudensaatopainikkeen
painaminen ei muuta tuulettimen
nopeutta.

JAAHDYTYSKAYTON aikana kaytetaan
tuulettimen alhaista nopeutta tai lauhkeaa
tuulta sulaneen veden purkautumisen
ehkaisemiseksi.

SULATUSKAYTON
(LAMMITYSKAYTOSSA) aikana
ilmastointilaite lopettaa ilman puhaltamisen,
jotta sitd ei puhallettaisi suoraan kehoasi
kohti. Tuulettimen nopeutta voi muuttaa
hetken kuluttua.

(Tuulettimen nopeutta ei voi asettaa
OHJELMOITUA KUIVAUSTA varten.)

Kun huoneen lampdtila saavuttaa
LAMMITYSTILASSA asetetun lampdtilan,
ulkoyksikkd pysahtyy ja sisayksikko siirtyy
lauhkeaan tuuleen.

Kestaa jonkin aikaa, ennen kuin tuulettimen
nopeus muuttuu.

Nosta asetuslampétilaa.

Tuulettimen nopeus muuttuu hetken
kuluttua.
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IV. ILMAVIRRAN SUUNTA ON ERI KUIN
ASETETTU, TAI ILMAVIRRAN SUUNTA ON
ERI KUIN KAUKOSAATIMEN NAYTOSSA

* Kun ilmastointilaite kytketaan
JAANPOISTON jilkeen
LAMMITYSTOIMINTAAN

Vaakasuorat siivet eivat kaanny, kun
kaukosaatimessa nakyy kaantoétoiminto.
<LAMMITYSKAYTTO>
Tama johtuu siita, etta ilmavirran suuntaa
ohjataan niin, ettd se on vaakasuuntainen
toiminnon kaynnistymisen jalkeen tai
kun sisalampdtila on asetuslampdétilaa
korkeampi, jotta ilmaa ei puhallettaisi
suoraan kehoasi kohti.
Kaantotoiminto alkaa hetken kuluttua.
(Katso "VAAKALAPAN SIIVEN LIIKE"
sivulla 8.)

Kaukosédatimen ilmavirran suunnan
naytto poikkeaa vaakasuorien siipien
todellisesta toiminnasta.
<JAAHDYTYS ja OHJELMOITU KUIVAUS>
Kun on asetettu alaspain suuntautuvan
ilmavirran toiminto, ilmavirran suunta
poikkeaa naytdsta jonkin aikaa, jotta
vaakasuoriin siipiin ei paase
muodostumaan kondensaatiota.
<LAMMITYSKAYTTO>
Tama johtuu siita, etta ilmavirran suuntaa
ohjataan niin, ettd se on vaakasuuntainen
toiminnon kaynnistymisen jalkeen tai
kun sisalampétila on asetuslampdétilaa
korkeampi, jotta ilmaa ei puhallettaisi
suoraan kehoasi kohti.
IImavirran suunta vaihtuu asetettuun
suuntaan hetken kuluttua.
(Katso "VAAKALAPAN SIIVEN LIIKE"
sivulla 8.)

V. VAAKASUORAT SIIVET EIVAT SULKEUDU

Vaakasuorat siivet eivit sulkeudu, vaikka
toiminta pysaytetaan.

Tama johtuu siita, ettd vaakasuorat siivet
sulkeutuvat, kun ilmastointilaitteesta lakkaa
tulemasta ilmaa.

Vaakasuorat siivet sulkeutuvat hetken kuluttua.

VI. ILMASTOINTILAITTEESTA TULEE
VALKOISTA SUMUA

Kun JAAHDYTYSTOIMINNAN aikana
ilmankosteus on korkea. (6ljyiset tai
polyiset paikat)

Mikali sisayksikdn sisapuoli on erittain
likainen, huoneen lampdtilajakauma
muuttuu epatasaiseksi.

Sisayksikon sisdosat on puhdistettava.
Pyyda paikalliselta jalleenmyyjalta ohjeet
sisdyksikén puhdistamiseksi.
Puhdistukseen tarvitaan ammattitaitoista
huoltohenkil6a.

Tarkista kayttoymparisto.

ja jaanpoiston aikana.
Jaanpoistosta syntyva kosteus muuttuu
hoyryksi ja poistuu laitteesta.

Jos kaukosaatimen naytdssa nakyy " "
JAANPOISTOTILA on kaytossa.

VII. ILMASTOINTILAITTEIDEN AANET

* Yksikon kaynnistyksen jalkeen kuuluu
soiva aani.
Aani syntyy vaakasuoria siipia kayttavien
moottorien toiminnasta.
Se loppuu noin minuutin kuluttua.

¢ Jatkuva matala suhina kuuluu, kun
ilmastointilaite on JAAHDYTYS- tai
JAANPOISTOTILASSA, tai tippuva
aani kuuluu, kun ilmastointilaite on
JAANPOISTOTILASSA.

Aani johtuu kylméaainekaasun virtauksesta
sisa- ja ulkoyksikdiden lapi.

» Kaynnistyksen ja sammutuksen
yhteydessi sekid JAANPOISTOTOIMINNON
kdynnistymisen yhteydessa tai heti sen
paattymisen jalkeen kuuluva suhahdus.

Aéni johtuu kylm&aineen virtauksen
pysahtymisesta ja virtauksen muuttumisesta.
LAMMITYSKAYTON aikana ilmastointilaite
siirtyy automaattisesti
JAANPOISTOTILAAN.

Kaukosaatimessa nakyy " (@@= ".

Enintdan 10 minuutin jalkeen ilmastointilaite
palaa alkuperaiseen toimintaan.

e Jatkuva suhiseva aani, joka kuuluu kun
ilmastointilaite on JAAHDYTYSTILASSA
tai pysahdyksissa.

Aénen aiheuttaa kaynnissé oleva
tyhjennyspumppu.

Sisayksikdsta JAAHDYTYSTILAN aikana
poistettu neste tyhjennetaan.

* Vingahtava aani, joka kuuluu, kun
ilmastointilaite on kdynnissa tai sen
sammutuksen jalkeen.

Aani johtuu hartsiosien laajenemisesta tai
supistumisesta lammadnvaihtelujen
seurauksena.

VIIl. SISAYKSIKOISTA TULEE ULOS POLYA

* Laitteesta saattaa tulla ulos polya, kun
se kytketaan paille sen oltua pitkaan
kayttamattomana.

Laitteeseen kertynyt poly puhalletaan ulos.
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IX. SISAYKSIKON TUOTTAMA HAJU

» Kayton aikana
Laite absorboi hajuja huoneista,
huonekaluista, tupakansavusta jne.
ja paastaa ne edelleen ilmaan.
Jos haju on ongelma, aseta tuulettimen
nopeus pois paalta, kun sisalampaotila
saavuttaa asetetun lampétilan.
Kysy lisatietoja paikalliselta jalleenmyyjalta.

X. ILMASTOINTILAITE EI JAAHDYTA

TEHOKKAASTI

¢ OHJELMOITU KUIVAUSTOIMINTA on
kaytdssa ilmastointilaitteessa.

Tama johtuu siita, etta ohjelmoitu kuivaustila
toimii niin, etta sisadlampdtila laskee
mahdollisimman vahan.

Laske sisalampoétilaa
JAAHDYTYSTOIMINNON avulla ja kayta
sitten OHJELMOITUA
KUIVAUSTOIMINTOA.

(Katso "OHJELMOIDUN KUIVAUKSEN
OMINAISUUDET" sivulla 7.)

e Lue JAAHDYTYSTOIMINNAN,
LAMMITYSTOIMINNAN ja ohjelmoidun
KUIVAUSTOIMINNAN ominaisuudet
sivulta 7.

10. VIANMAARITYS

Tarkista ennen huollon pyytamista.

1. Jos ilmastointilaite ei toimi ollenkaan.

* Tarkista, onko sulake palanut.
Katkaise virransyotto.

* Tarkista, onko paavirtakytkin palanut.
Jos paavirtakytkimen kieleke on Pois paalta
-asennossa, kytke virta paavirtakytkimella.
Jos paavirtakytkimen kieleke on lauenneessa
asennossa, ala kytke virtaa paavirtakytkimella.
Ota yhteys jalleenmyyjaan.

1

Paavirtakatkaisin (maavuotokatkaisin)
Kieleke

Laukaisijan sijainti

* Tarkista, onko kyseessa virtakatkos.
Odota, kunnes virransyo6ttd palaa normaaliksi.
Jos kaytdn aikana sattuu virtakatkos,
ilmastointilaite kdynnistyy uudelleen
automaattisesti heti, kun virransy6ttd palaa
normaaliksi.

2. Jos ilmastointilaite pysahtyy sen kayton

jalkeen.

* Tarkista, onko sisa- tai ulkoyksikon ilman
sisddanmeno- tai ulostuloaukon edessa
esteita.

Poista este ja varmista ilmankierto.
liman poistoaukon vaakasuorat siivet
sulkeutuvat, kun sisayksikké pysahtyy.

* Tarkista, onko ilmansuodatin tukkeutunut.
Pyyda ammattitaitoista huoltohenkilda
puhdistamaan ilmansuodattimet.
limastointilaitteen ilmavirran maara alenee,
teho heikkenee ja virrankulutus kasvaa, jos
poly tai lika on tukkinut ilmansuodattimen.
Liséksi seurauksena voi olla kosteuden
tiivistymista ilman ulostuloaukkoon.

(Katso "KUNNOSSAPITO
(HUOLTOHENKILOKUNNALLE)" sivulta 9.)

3. limastointilaite toimii, mutta jadhdytys- tai

lammitysteho on riittamaton.

* Tarkista, onko sisa- tai ulkoyksikon ilman
sisdanmeno- tai ulostuloaukon edessa esteita.
Poista este ja varmista ilmankierto.
liman poistoaukon vaakasuorat siivet
sulkeutuvat, kun sisayksikké pysahtyy.
Esteet laskevat tuulettimen nopeutta ja
aiheuttavat tehon laskemista ja rikkoutumista,
kun poistettua ilmaa imetaan sisaan.

Tama aiheuttaa sahkdn tuhlausta, joka
voi pysayttaa laitteet.

e Tarkista, onko ilmansuodatin tukkeutunut.
Pyyda ammattitaitoista huoltohenkilda
puhdistamaan ilmansuodattimet.
limastointilaitteen ilmavirran maara alenee,
teho heikkenee ja virrankulutus kasvaa, jos
pdly tai lika on tukkinut ilmansuodattimen.
Lisdksi seurauksena voi olla kosteuden
tiivistymista ilman ulostuloaukkoon.

(Katso "KUNNOSSAPITO
(HUOLTOHENKILOKUNNALLE)" sivulta 9.)

* Tarkista, onko asetuslampétila oikea.
Aseta sopiva lampétila, tuulettimen nopeus
ja ilmavirran suunta.

e Tarkista, onko TUULETTIMEN NOPEUS
-painike asetettu hitaalle.

Aseta sopiva lampétila, tuulettimen nopeus
ja ilmavirran suunta.

* Tarkista, onko ilmavirran suunta oikea.
Aseta sopiva lampétila, tuulettimen nopeus
ja ilmavirran suunta.

¢ Tarkista, ovatko ovet tai ikkunat auki.

Sulje ovet tai ikkunat, jotta tuuli ei paase
sisaan.
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 Tarkista, paaseeko aurinko paistamaan
suoraan huoneeseen (jaahdytettaessa).
Kayta verhoja tai salekaihtimia.

* Jos huoneessa on lilkaa ihmisia
(j@adhdytettaessa).

e Tarkista, onko huoneen lammonlahde on liian
suuri (jaahdytettaessa).

4. Toiminto suoritettiin tai pysaytettiin, vaikka

virtapainiketta ei painettu.

* Oletko varma, etta ajastin paalle/pois
-toiminto ei ole kaytossa?
Poista ajastin paalle/pois -toiminto kaytosta.
Lisatietoja on kaukosaatimen
kayttdoppaassa.

e Oletko varma, ettei mitaan kaukosaadinta
ole liitetty?
Ota yhteytta pysaytyksen maaranneeseen
kauko-ohjauskeskukseen.

» Oletko varma, etta keskitetyn ohjauksen
naytto ei pala?
Ota yhteytta pysaytyksen maaranneeseen
kauko-ohjauskeskukseen.

Jos ongelma ei ratkea ylla olevien kohteiden
tarkistamisen jalkeen, ala yrita korjata sita itse.
Ota talloin aina yhteys paikalliseen
jalleenmyyjaan.

[Imoita tallGin oire ja mallinimi
(mallinimikilvessa).

Jos jokin seuraavassa mainituista vikatilanteista
ilmenee, suorita alla mainitut toimenpiteet ja ota
yhteys paikalliseen jalleenmyyjaan.
lImastointilaitteen korjaus pitaa antaa
ammattitaitoisen huoltohenkildn suoritettavaksi.

 Jos turvalaite, kuten sulake, paavirtakatkaisin tai
maavuotokatkai_g-in, laukeaa usein:
Toimenpide: Ala kytke paavirtakytkinta paalle.
* Jos virtakytkin ei toimi oikein:
Toimenpide: Kaanna paavirtakytkin pois
paalta.
 Jos sisayksikdsta vuotaa vetta.
Toimenpide: Pysayta laitteen toiminta.

*seka toiminnan merkkivalo  Toiminnan
vilkkuvat. merkkivalo
«Jos tapahtuu varoitus, vain

Jaahd i . .

BENAVYS | pseta iaan varoituskuvake vilkkuu (ﬂ)

E‘.l o2 28°C ja toiminnan merkkivalo @\ o
i

ei vilku.
*Paina Valikko/Enter-painiketta, jotta
virhekoodi ja yhteystiedot saadaan nayttéon.

Vi

*VVirhekoodi vilkkuu ja yhteystiedot seka
mallinimi tulevat nakyviin.

*llmoita virhekoodi ja mallinimi
Daikin-jalleenmyyijalle.

Virhekoodi: A1

Yhteystiedot
0123-4567-8900

Sisamalli  ——/000
Ulkomalli  ——/000

SPalaa

—/\ VAROITUS

Jos ilmastointilaitteessa on toimintahairio
(siita lahtee palavan hajua tms.), katkaise
ilmastointilaitteen virta ja ota yhteys
lahimpaan jalleenmyyjaan.

Kayton jatkaminen tallaisissa olosuhteissa voi
aiheuttaa sarkymisen, sdhkoiskuja tai tulipalon.
Ota yhteys jalleenmyyjaan.

11. JATEHUOLTOVAATIMUKSET

Tuote ja ohjaimen mukana toimitetut
paristot on merkitty talla symbolilla. Se
tarkoittaa, etta sahko- ja
elektroniikkalaitteita ja paristoja ei saa
sekoittaa lajittelemattomaan
talousjatteeseen. Paristoissa symbolin alla
voi olla tulostettuna kemiallinen symboli. Tama
kemiallinen symboli tarkoittaa, ettd paristo sisaltaa
raskasmetallia enemman kuin tietyn pitoisuuden.
Mahdolliset kemialliset symbolit ovat:
Pb: lyijy (>0,004%)
Ala yrita purkaa jarjestelmaa itse: tuotteen purkaminen seké
kylmaaineen, 6ljyn ja muiden osien kasittely tulee antaa
valtuutetun asentajan tehtavaksi voimassa olevien
paikallisten ja kansallisten maaraysten mukaisesti.
Yksikot ja kaytetyt paristot taytyy kasitella erikoistuneessa
kasittelylaitoksessa uudelleenkayttoa, kierratysta ja
talteenottoa varten.
Huolehtimalla siitd asianmukaisesta havittdmisesta autat
estdmaan mahdollisia negatiivisia seurauksia ymparistolle
ja ihmisten terveydelle.
Kysy lisétietoja asentajalta tai paikallisilta viranomaisilta.
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