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Dékojame, kad jsigijote §j Daikin oro kondicionieriy.
Atidziai perskaitykite $j naudojimo vadovg prie$
naudodami oro kondicionieriy. Suzinosite, kaip
tinkamai naudoti jrenginj ir pasalinti atsiradusias
problemas. Perskaite §j vadova, pasidékite ir
saugokite, jei prireikty pasiskaityti ateityje. Be to,
jei eksploatavimg perima naujas vartotojas, batina
pasirtpinti, kad Sis naudojimo vadovas buty jam
perduotas.

Originalios instrukcijos yra angly kalba. Instrukcijos
visomis kitomis kalbomis yra originalo vertimai.

Sis naudojimo vadovas skirtas patalpose
naudojamam jrenginiui. Taip pat Zr. su lauko
jrenginiu ir nuotoliniu valdikliu pateiktus naudojimo
vadovus.

Svarbi informacija apie naudojama
ausala

Siame produkte yra fluorinty Siltnamio efektg sukeliangiy dujy.
NeiSleiskite dujy j atmosfera.

Ausalo tipas™: R410A arba R32
R410A GWP® verté yra 2087,5
R32 GWP® verté yra 675

() Norédami suzinoti, koks au$alas naudojamas,
Zr. lauke naudojamo jrenginio informacing lentele.
@ GWP = pasaulinio at$ilimo potencialas

Laikantis Europos arba vietiniy taikomy teisés akty,
jrenginj gali tekti periodiSkai tikrinti dél au8alo
nuotékio. Norédami gauti daugiau informacijos, kreip-
kités j vietinj pardavéja.

PASTABA
Taikomi teisés  aktai, reglamentuojantys

fluorintas Siltnamio efektg sukelianc¢ias dujas,
reikalauja, kad jrenginio jleisto auSalo kiekis baty
nurodytas svorio ir CO. ekvivalentu.

Formulé, skirta apskaiciuoti CO. ekvivalento
tonomis:

Ausalo GWP verté x bendras jleistas ausalo kiekis
[kg] / 1000

Norédami gauti daugiau informacijos, kreipkités
| montuotoja.

Sis prietaisas uzpildytas R32.

1. ATSARGUMO PRIEMONES

Kad visiskai iSnaudotuméte oro kondicionieriaus funkcijy
privalumus ir iSvengtuméte gedimo dél netinkamo naudojimo,
prieS naudojima atidZiai perskaitykite §j naudojimo vadova.

Irenginys skirtas specialistams arba mokytiems
naudotojams parduotuvése, apsvietimo pramonéje

ar akiuose arba neprofesionalams komerciniam
naudojimui.

Sj prietaisa gali naudoti ne jaunesni nei 8 mety vaikai
ir mazesniy fiziniy, jusliniy ar protiniy gebéjimy arba
reikiamos patirties ir ziniy neturintys zmonés, jeigu
juos prizidri ar su saugiu prietaiso naudojimu susijusiy
nurodymuy pateikia uz sauguma atsakingas asmuo ir jie
supranta galimus pavojus. Vaikams draudziama zaisti
su Siuo prietaisu. Valymo ir techninés priezitiros
darbus gali atlikti tik vadove aprasyti asmenys.

asmenys, nesugebantys naudoti oro kondicionieriy.
Jie gali susiZeisti ar patirti elektros smugj;.

* Siame vadove atsargumo priemonés skirstomos
i ISPEJIMUS ir PERSPEJIMUS. Laikykités visy toliau
nurodyty atsargumo priemoniy — jos svarbios
uztikrinant sauga.

A ISPEJIMAS ..... Nurodo potencialiai pavojingg situacija,
kuri, jei nebus imtasi priemoniy, gali
sukelti mirtj arba sunky suzeidima.

A DEMESIO ........ Nurodo potencialiai pavojingg situacija,
kuri, jei nebus imtasi priemoniy, gali
sukelti lengva arba vidutinio sunkumo
suzeidima.

Taip pat gali jspéti apie nesaugias
operacijas.

* Perskaite vadova, laikykite jj patogioje vietoje,
kad galétuméte perziaréti, kai prireiks. Jei jranga

nepamirSote perduoti ir vadovo.

— /\ ISPEJIMAS

Jei oro kondicionierius veikia netinkamai (skleidzia

degésiy kvapg ir kt.), iSjunkite oro kondicionieriaus

maitinima ir kreipkités j vietinj pardavéja.

Jei tokiomis sglygomis ir toliau naudosite kondicionieriy,
jrenginys gali sugesti, galima patirti elektros smuagj arba
sukelti gaisra.

Dél oro kondicionieriaus keitimo, remonto ir techninés
priezitiros kreipkités j vietinj pardavéja.

Netinkamai atlikus darbg, gali atsirasti vandens nuotékis,
galima patirti elektros smigj arba sukelti gaisra.

Naudokite tik tinkamo amperazo saugiklius.
Nenaudokite netinkamy saugikliy, variniy ar kitokiy viely
kaip pakaitalo, nes galite patirti elektros smugj, sukelti
gaisra, susizeisti arba sugadinti oro kondicionieriy.

Pasitarkite su vietos prekybos atstovu, jei oro
kondicionierius buvo panardintas dél gaivalinés
nelaimés, pvz., potvynio ar taiftino.

Tokiu atveju nenaudokite oro kondicionieriaus, nes antraip
galimas gedimas, elektros smugis arba gaisras.
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Oro kondicionieriy jjunkite arba iSjunkite nuotoliniu
valdikliu. Siam tikslui niekada nenaudokite maitinimo
pertraukiklio.

Antraip gali kilti gaisras arba atsirasti vandens nuotékis. Be
to, jei apsaugai nuo energijos tiekimo trikties yra jtaisytas
automatinis pakartotinio paleidimo valdiklis, atsistaCius
energijos tiekimui, ventiliatorius gali staiga imtis suktis

ir suzaloti.

Nenaudokite oro kondicionieriaus aplinkoje, uzterstoje
alyvos, pvz., maistinio aliejaus ar masininés alyvos,
garais.

Dél alyvos gary oro kondicionierius gali jskilti, gali Kilti
elektros arba gaisro pavojus.

Nenaudokite degiyjy medziagy (pvz., plauky lako arba
insekticido) netoli oro kondicionieriaus.

Nevalykite oro kondicionieriaus organiniais tirpikliais,
pvz., dazy skiedikliu.

Naudojant organinius tirpiklius, oro kondicionierius gali
jskilti, galima patirti elektros smugj arba sukelti gaisra.

Nenaudokite oro kondicionieriaus vietose, kur daug
riebiy dimuy, pvz., virtuvése, arba kur yra degiy ar
ésdinanéiy dujy arba metalo dulkiy.

Naudojant oro kondicionieriy tokiose vietose, gali Kilti
gaisras arba sugesti oro kondicionierius.

Atsiradus ausalo nuotékiui, saugokités gaisro.

Jei oro kondicionierius veikia netinkamai, tai yra generuoja
vésy arba Siltg org, gali bati, kad nutekéjo ausalas.
Pagalbos kreipkités j vietos pardavéjg. Oro kondicionieriuje
naudojamas ausalas yra saugus ir paprastai neprateka.
Taciau, jei auSalas prateka, jam kontaktuojant su atviru
degikliu, Sildytuvu ar virykle gali susidaryti kenksmingy
junginiy. ISjunkite oro kondicionieriy ir susisiekite su vietos
pardaveéju. Oro kondicionieriy jjunkite tik tada, kai
kvalifikuotas techninés priezilros specialistas patvirtins,
kad nuotékis pasalintas.

| oro iSleidimo arba jleidimo angas nekiskite jokiy
daikty, pvz., strypuy, taip pat pirsty ir pan.

Greitai besisukancios oro kondicionieriaus ventiliatoriaus
mentés gali suzeisti.

Dél oro kondicionieriaus vidaus valymo kreipkités

j vietos pardavéja.

Netinkamai valant, gali sultzti plastikinés dalys, pratekéti
vanduo arba atsirasti kity pazeidimy ir kilti elektros smagio
pavojus.

Atminkite, kad ilgai banant po tiesioginiu oro
kondicionieriaus ausinimo arba Sildymo oro srautu
arba kai oras per daug Saltas arba per daug Siltas, gali
pablogeéti jusy fiziné buklé arba sveikata.

Dél montavimo pasitarkite su vietiniu pardavéju.

Jei §j darbg darysite patys, galima sukelti vandens nuotékj,
gaisra arba patirti elektros smug;.

Dél priedy prijungimo kreipkités j profesionalius
darbuotojus ir jsitikinkite, kad naudojate tik gamintojo
nurodytus priedus.

Netinkamai atlikus darbg, galima sukelti vandens nuotékj,
gaisrg arba patirti elektros smag;.

Dél oro kondicionieriaus vietos keitimo ir
permontavimo kreipkités j vietinj pardavéja.
Netinkamai atlikus montavimo darbus, galima sukelti
vandens nuoték|, gaisrg arba patirti elektros smugj.
Batinai jzeminkite oro kondicionieriy.
Nesujunkite oro kondicionieriaus jzeminimo laido

su pagalbiniu vamzdziu, zaibolaidziu arba telefono
jZeminimo laidu.

Prastai jZeminus, galima patirti elektros smgj arba

gali kilti gaisras.

Zaibo ar kity $altiniy sukelta stipri smaginé srové gali
pakenkti oro kondicionieriui.

Butinai sumontuokite jzeminimo pertraukiklj.
Nesumontavus jZeminimo pertraukiklio kyla elektros
smdgio ir gaisro pavojus.

Oro kondicionieriui biitinai naudokite tik numatytajj
maitinimo Saltinj.

Naudojant kitg maitinimo Saltinj, gali skirtis Siluma, Kkilti
gaisras arba oro kondicionierius gali sugesti.

Kokiy veiksmy imtis jvykus ausalo nuotékiui,
pasitarkite su pardavéju.

Jeigu oro kondicionierius yra sumontuotas mazame
kambaryje, jvykus nuotékiui batina imtis atitinkamy
priemoniy, kad iStekéjusio ausalo kiekis nevirsyty
koncentracijos ribos. Kitaip dél deguonies iSnaudojimo
gali jvykti nelaime.

Prietaisas turi buti laikomas taip, kad biity apsaugotas
nuo mechaninio pazeidimo, gerai védinamoje patalpoje
be nuolat veikianéiy uzsidegimo Saltiniy (pvz., atviry
liepsnu, veikianéio dujinio prietaiso ar veikiancio elek-
trinio Sildytuvo), o patalpos dydis turi atitikti nurodytajj
montavimo vadove (tik naudojant ausalg R32).

— /A DEMESIO

Vaikus bitina priziaréti, kad jie nezaisty su patalpose
naudojamu jrenginiu ir jo nuotoliniu valdikliu.

Vaikui atsitiktinai jjungus jrenginj, vaikas gali susiZeisti ar
patirti elektros smagj.

Neleiskite vaikui lipti ant lauke naudojamo jrenginio
ir nedékite ant jo jokiy daikty.

Nukritus ar apsivertus galima susizeisti.

Neleiskite vaikams zaisti ant arba prie lauke
naudojamo jrenginio.

Neatsargiai paliete jrenginj, jie gali susiZeisti.

Ziurekite, kad vaiky, augaly ar gyviiny neveikty
tiesioginis patalpose naudojami jrenginio oro srautas,
nes gali atsirasti nepageidaujamas poveikis.

Greta oro kondicionieriaus nedékite ir nenaudokite
purskikliy su degiais skysciais, nes galite sukelti
gaisra.

Neplaukite oro kondicionieriaus ar nuotolinio valdiklio
vandeniu, nes galite patirti elektros smiigj arba sukelti
gaisra.

Ant patalpose naudojamo jrenginio nedékite vandens
talpykly (pvz., géliy vazy ir pan.), nes galite patirti
elektros smiigj arba sukelti gaisra.

Nedékite degiy talpykliy, pvz., aerozoliniy balionéliy,
1 m atstumu nuo oro angos.

Veikiant i§ patalpose ar lauke naudojamo jrenginio
iSeinanciam Siltam orui, balionéliai gali sprogti.

Kai oro kondicionierius bus ilgg laika nenaudojamas,
iSjunkite maitinimg (taikoma tik R410A ausalui).
Antraip oro kondicionierius gali jkaisti arba uZsiliepsnoti
kaupiantis dulkéms.

Nedékite daikty tiesiai prieSais iSoréje montuojama
irenginj, neleiskite aplink jj kauptis lapams ar kitoms
atliekoms.

Lapuose veisiasi smulkus gyvinai, kurie gali pateikti j
jrenginj. Pateke j vidy jie gali sugadinti jrenginj, sukelti
ddmus ar gaisra, prisiliete prie elektriniy daliy.
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Siekdami iSvengti elektros smigio, nedirbkite
Slapiomis rankomis.

Niekada nelieskite vidiniy nuotolinio valdiklio daliy.
Paliete tam tikras vidines dalis, patirsite elektros smdgj ir
sugadinsite nuotolinj valdiklj. Apie tai, kaip patikrinti ir
pareguliuoti vidines dalis, pasikonsultuokite su vietos
pardavéju.

Jei greta oro kondicionieriaus naudojamas, pavyzdziui,
degiklis, kad iSvengtuméte deguonies stokos,
pasirapinkite tinkama patalpos ventiliacija.

Nepalikite nuotolinio valdiklio, kur yra pavojus, kad jis
suslaps.

Jei j nuotolinj valdiklj pateks vandens, iskils elektros
nuotékio ir elektroniniy komponenty pazeidimo pavojus.

Nenuimkite lauke naudojamo jrenginio iSleidimo pusés
groteliy.

Grotelés saugo nuo jrenginio greitai besisukancio
ventiliatoriaus, kuris gali suZeisti.

Kai jrenginys naudojamas ilgg laika, patikrinkite, ar
nepazeistas jo stovas ir jungtys.

Nepakeitus pazeisty daliy, jrenginys gali nukristi ir suzeisti.

Nelieskite oro kondicionieriaus oro jleidimo angos
arba aliumininiy sparnuotés menciy, kad
nesusizeistuméte.

Nedékite drégmei jautriy daikty tiesiai po patalpose
arba iSoriniais jrenginiais.

Esant tam tikroms saglygoms, dél kondensato ant jrenginio
arba ausalo vamzdeliy, oro filtro purvo arba uzsikimSus
iSleidimo angai, gali pradéti varvéti skystis ir sugadinti po
jrenginiu esantj daikta.

Po oro kondicionieriaus oro srautu nestatykite
prietaisy, iSskirianciy atvirg liepsna, nes tai gali
tureéti jtakos degiklio veikimo kokybei.
Neuzblokuokite oro iSleidimo ar jleidimo angy.

Dél pablogéjusio oro srauto gali suprastéti arba sutrikti
veikimas.

Nenaudokite oro kondicionieriaus ne pagal paskirtj.
Nenaudokite oro kondicionieriaus tiksliesiems prietaisams,
maistui, augalams, gyviinams ar meno kariniams ausinti,
nes gali negrjztamai pakisti veikimo savybés, kokybe ir
(arba) ilgaamziSkumas.

Nemontuokite oro kondicionieriaus tokiose vietose,
kur kyla degiujy dujy nuotékio pavojus.

Dél dujy, susikaupusiy prie oro kondicionieriaus jvykus
nuotékiui, gali kilti gaisras.

Tinkamai sumontuokite drenazo sistema, kad
uztikrintuméte, jog iStekés visas vanduo.

Jei drenaZo sistema bus sumontuota netinkamai, vanduo
neistekés. Tada drenazZo sistemoje gali kauptis neSvarumai
bei atliekos ir sukelti vandens nuotékj. Jei taip atsitiko,
sustabdykite oro kondicionieriy ir kreipkités j vietos
pardaveéjg pagalbos.

Pertraukiklj galima iSjungti tik pajutus degésiy kvapa
arba atliekant jrenginio remonta, patikra arba valyma.
Ausalo nuotékio nejmanoma aptikti kitu bddu. (Taikoma tik
ausalui R32)

Negalima montuoti uzdarose, itin hermetiSkose
erdvése, pvz., garso nepraleidzian€iose kamerose ir
patalpose, turin€iose uzsandarintas duris (taikoma tik
ausalui R32).

Prie jrenginio nenaudokite degiyjy medziagy (pvz.,
plauky lako ar insekticidy ir kt.).

Tai gali sukelti elektros smigj, gaisrg ar klaidingg ausalo
jutiklio suveikimg (taikoma tik ausalui R32).

Nemontuokite vietose, kur daug dimuy, dujy,
chemikaly ir t. t.

Vidaus jrenginyje esantys jutikliai gali aptikti Sias medziagas
ir rodyti ausalo nuotékj (taikoma tik ausalui R32).

Sis jrenginys turi elektra maitinamas saugos
priemones. Kad jos veikty efektyviai, po montavimo
jrenginiui visg laika privalo biti tiekiama elektros
energija, iSskyrus trumpus techninés prieziaros
intervalus (taikoma tik ausalui R32).

Pries valydami, nepamirskite sustabdyti jrenginj,
iSjungti pertraukiklj arba iStraukti maitinimo laida.
Atlike valymo darbus, greitai vél jjunkite maitinimo
pertraukiklj.

« PASTABA TECHNINES PRIEZIUROS
PERSONALUI

—/\ DEMESIO
Saugumo sumetimais perskaitykite tolesnius
punktus.

Jrenginio negalima eksploatuoti su atviromis

jsiurbimo grotelémis.

* Ventiliatorius gali suktis ir sukelti nelaimingg
atsitikima.

Bdtinai prisukite jsiurbimo groteliy fiksatoriy.

* Jei sraigtas nevisiSkai uzverztas, jsiurbimo
grotelés gali nukristi, o ventiliatorius gali
supjaustyti pirstus.

* Atlike montavimo ar techninés priezitros darbus,
batinai pritvirtinkite groteliy fiksatoriy jo vietoje
sraigtais.

(R & L (deSinéje ir kairéje), iS viso 2: Zr. toliau.)

Groteliy tvirtinimo jtaisas
Priekinis
skydas

Groteliy
fiksatorius

|siurbimo grotelés

—/\ ISPEJIMAS

Gali sukelti elektros smiigj, uzsiliepsnojimg arba

gaisra

* Pries pradédami elektriniy daliy (valdymo
dézutés, ventiliatoriaus variklio, iSleidimo siurblio
ir kt.) apzitirg, batinai atjunkite visus oro
kondicionieriaus maitinimo Saltinius (jskaitant
maitinimo laidy adapterj), kad nepatirtuméte
elektros smugio.

* Valydami Silumokaitj nuimkite jungikliy dézute,
ventiliatoriaus variklj ir iSleidimo siurbl;].
Vanduo arba ploviklis gali sugadinti elektros
komponenty izoliacijg ir jie gali perdegti.
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—/)\ DEMESIO! ELEKTROS SMUGIS

» Dél aukstos jtampos deSimt minuciy po
apsauginio pertraukiklio i§jungimo negalima
atidaryti valdymo dézutés dangtelio.

* Atidare dézute, testeriu iSmatuokite jtampg toliau
parodytuose spausdintinés plokstés taskuose ir
jsitikinkite, kad jtampa nevirsija DC50V.
Atlikdami §j darba, nelieskite jtampinguyjy daliy.

Valdymo dézuté

Spausdintiné
ploksté

Liekamosios jtampos
matavimo taskai ‘

* Nutrikus energijos tiekimui, veikimas atsinaujins
automatiskai.

Zr. skyriy "TRIKCIY SALINIMAS". Veiksmai
jgyvendinami atsizvelgiant j trikties rimtuma.

2. PRIES PRADEDANT
EKSPLOATUOTI

Sis eksploatavimo vadovas skirtas toliau
nurodytoms sistemoms su standartiniu valdymu.
Prie§ pradédami eksploatuoti, paprasykite Daikin
pardavéjo savo sistemai skirto naudojimo vadovo.

Vidaus jrenginys

o
Lauke
naudojamas

jrenginys

PASTABA
* Perskaitykite naudojimo vadova, kurj gavote su
savo naudojamu nuotoliniu valdikliu.

Jeigu jusy jrenginyje yra pagal uzsakymag
pagaminta valdymo sistema, papradykite Daikin
pardavéjo savo sistemai tinkamo naudojimo
vadovo.
« Siluminio siurblio tipas
Si sistema veikia AUSINIMO, SILDYMO,
AUTOMATINIU, PROGRAMUOJAMO
DZIOVINIMO ir TIK VENTILIATORIAUS
rezimais.

GRUPES VALDYMO SISTEMOS ARBA
DVIEJUY NUOTOLINIY VALDIKLIY VALDYMO
SISTEMOS ATSARGUMO PRIEMONES

Si sistema, greta atskiros valdymo (vienas
nuotolinis valdiklis valdo vieng patalpose
naudojama jrenginj) sistemos, apima dvi kitas
valdymo sistemas. Atsizvelgdami j jrenginio
valdymo sistemos tipg patikrinkite toliau nurodytas
salygas.
* Grupés valdymo sistema
Vienas nuotolinis valdiklis valdo ne daugiau nei
16 patalpose naudojamy jrenginiy.
Visi patalpose naudojami jrenginiai nustatyti
vienodai.

* Dviejy nuotoliniy valdikliy valdymo sistema
Du nuotoliniai valdikliai valdo vieng patalpose
naudojama jrenginj (jei veikia grupés valdymo
sistema, viena patalpose naudojamy jrenginiy
grupé)

PASTABA

* Jei keiCiate derinj arba nustatote valdymo grupe
ir dviejy nuotoliniy valdikliy valdymo sistemas,
kreipkités j Daikin pardavéja.

* PraSome patiems nekeisti derinio ir grupés
veikimo bei dviejy nuotoliniy valdikliy valdymo
sistemy nustatymy — batinai prasykite, kad tai
atlikty pardavejas.

Daliy pavadinimai ir funkcijos

Zr. pav. 1 psl.

Vidaus jrenginys

Lauke naudojamas jrenginys

Nuotolinis valdiklis

|leidZiamas oras

ISleidziamas oras

- D Q0 T|D

Oro iSleidimo anga

Oro srauto sklendé (vertikali oro srauto
krypties reguliavimo sklendé)

«

h Oro srauto sklende (horizontali oro srauto
krypties reguliavimo sklendé)

Ausalo vamzdelis, elektros laidy
prijungimas, jZeminimo laidas

j | 18leidimo vamzdelis

Oro jleidimas
k | Jmontuotas oro filtras paSalina dulkes ir
nesvarumus.

JZeminimo laidas
I Lauke naudojamo jrenginio jzeminimo
laidas, skirtas apsaugoti nuo elektros
smugiy ir gaisro.
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Informacijos reikalavimai
ventiliatoriniams konvektoriams

INFORMACIJA, KAIP NUSTATYTI MODEL] (-IUS),
KURIEMS TAIKOMA INFORMACIJA: AVA125AMVE
Eil. N | SIMPO- | Rejme éﬁﬁgs Eil. Nr. Simbolis | Reiksmé “ﬁgg“
Vésinimo P Bendroji elek-
galia vardine, | 7,83 | kW | tros vartoja- Pelek 0,24 | kw
(tikroji) ¢ moji galia
Vésinimo Garso galios
: P, lygis (vienai
?Ig!tlgntiné) vardine, | 4,27 kw greicio nuosta- Lwa 63 dB
tai, jei yra)
glall(?;/mo PvaLd|né, 13,50 | kW —
.~ |DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.0.
Kontaktai |U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzefi Skvriiany,
Cekijos Respublika

3. VEIKIMO DIAPAZONAS

Jei temperatira arba drégnis neatitinka toliau
nurodyty salygy, gali suveikti apsauginiai prietaisai,
todél oro kondicionierius gali neveikti arba kartais i$
patalpose naudojamo jrenginio gali ladéti vanduo.

Apie derinj su R410A lauko jrenginiu Zr. lenteléje toliau:

D B: sausojo termometro temperatira
WB: drégnojo termometro temperatira

Nuotolinio valdiklio temperattros nustatymo intervalas
yra nuo 16°C iki 32°C.

4. MONTAVIMO VIETA

Pastabos apie montavimo vietas

* Ar oro kondicionierius sumontuotas gerai
védinamoje vietoje, kur arti néra kliuciy?

* Nenaudokite oro kondicionieriaus Siose
vietose.

a.

b.
C.

g.

Kur daug mineralinés alyvos, pvz., pjovimo
alyvos

Kur daug druskos, pvz., papltdimio zonoje
Kur yra sieros turin€iy dujy, pvz., karstujy
versmiy kurorte

. Kur pasitaiko reik8mingy jtampos svyravimuy,

pvz., gamykloje ar fabrike

. Transporto priemonése ir laivuose

Kur daug aliejaus pursly ar gary, pvz.,
virtuvése ir kt.
Kur yra elektromagnetines bangas

Lauke .
naudojami Vésinimas Sildymas
jrenginiai
!r_:muggramra -5~46°C DB -15~15°C WB
RZQ
200-250 Patalpos
temperatira 14~28°C WB 10~27°C DB
tL:mUKZratUra -15~50°C DB -20~15,5°C WB
RZQG p
71-140 Patalpos
temperatira 12~28°C WB 10~27°C DB
L_:mUKgratﬂra -15~46°C DB -15~15,5°C WB
RZQSG p
71~140 Patalpos
temperatiira 14~28°C WB 10~27°C DB

Patalpos drégmé <80%"”

Apie derinj su R32 lauko jrenginiu Zr. lenteléje toliau:

Lauke «
naudojami Vésinimas Sildymas
irenginiai
Lauko -20~24°C DB
_ -20~52°C DB e
RZAG temperatira -20~18°C WB
71~140 Patalpos 17~38°C DB 10~27°C DB
temperatira 12~28°C WB
Lauko -15~21°C DB
_ -15~46°C DB o
RZASG temperatira -15~15,5°C WB
71~140 Patalpos 20~38°C DB 10~27°C DB
temperatira 14~28°C WB

Patalpos drégmé <80%"”

“ Kad baty idvengta kondensacijos ir vandens lageéjimo i§
jrenginio. Jei temperatira arba drégnis neatitiks Siy
salygu, gali suveikti apsauginiai prietaisai ir oro
kondicionierius gali neveikti.

generuojanciy masiny
h. Kur daug rtgs¢iy ir/arba Sarmy gary
* Ar jgyvendintos apsaugos nuo shiego
priemonés?
ISsamesnés informacijos apie sniego apsauginius
gaubtus teiraukités savo pardavejo.

Pastabos apie elektros instaliacija

* Elektros laidus privalo sujungti kvalifikuotas
elektrikas.
Dél elektros instaliacijos kreipkités j pardavéja.
Niekada to nedarykite patys.

« Siam oro kondicionieriui biitina numatyti
atskira energijos tiekimo grandine, o visus
elektros instaliacijos darbus turi atlikti
kvalifikuotas personalas, vadovaudamasis
vietos teisés aktais ir nuostatais.

— /\ |SPEJIMAS
Siekiant iSvengti pavojy dél netycia perjungtos
apsaugos nuo perkaitimo, Siam jrenginiui
maitinimas NEGALI buti tiekiamas per iSorinj
komutatoriy (pvz., laikmatj) arba jis negali buti
prijungtas prie grandinés, kurig reguliariai
JJUNGIA arba ISJUNGIA jrenginys.

Lietuviskai



Taip pat batina atkreipti démesj j veikimo
triukSma
* Ar pasirinktos Sios vietos?

a. Vieta, galinti pakankamai gerai iSlaikyti oro
kondicionieriaus svorj, susidarant maziau
veikimo triukS8mo ir vibracijos.

b. Vieta, kurioje i$ lauke naudojamo jrenginio oro
iSleidimo angos iSeinantis karstas véjas bei
veikimo triukSmas nekelia nepatogumy
kaimynams.

» Ar esate tikri, kad greta lauke naudojamo
jrenginio oro iSleidimo angos néra klia¢iy?
Dél tokiy klia€iy gali suprastéti eksploatacinés
savybés ir padideéti veikimo triukSmas.

* Jei naudojant atsiranda nejprastas triukSmas,
nuotoliniu valdikliu sustabdykite oro
kondicionieriaus veikimg ir pasikonsultuokite
su pardavéju.

Pastabos apie vandens iSleidima per
drenazo sistema

e Ar drenazo sistema sumontuota tinkamai,
kad istekéty visas vanduo?
Jei drenazo sistema sumontuota netinkamai,
drenazo vamzdyje gali kauptis neSvarumai bei
atliekos ir sukelti vandens nuotékj. Jei taip atsitiko,
sustabdykite oro kondicionieriy ir kreipkités
j pardaveéjg pagalbos.

5. EKSPLOATAVIMO TVARKA

Perskaitykite kartu su nuotoliniu valdikliu
pateiktg eksploatavimo vadova.

» Eksploatavimo procedira skiriasi atsizvelgiant
j Siluminio siurblio tipg ir tik ausinimo tipg. Dél
sistemos tipo patvirtinimo kreipkités j Daikin
pardavéja.

 Siekdami jrenginj apsaugoti, prie$ jj paleisdami
jjunkite tinklo maitinimo jungiklj prie$ 6 valandas.

* Jeigu jrenginiui veikiant iSjungiamas pagrindinis
maitinimo Saltinis, maitinimg jjungus, veikimas
automatiskai tesiamas.

6. VEIKIMO CHARAKTERISTIKOS

[AUSINIMO REZIMO (AUSINIMO REZIMO
IR AUTOMATINIO AUSINIMO REZIMO)
CHARAKTERISTIKOS]

+ Jei AUSINIMO REZIMAS naudojamas, kai
patalpos temperatlra zema, ant patalpose
naudojamo jrenginio Silumokaicio susidaro
SerkSnas. Dél to gali sumazéti ausinimo geba.
Tokiu atveju sistema kuriam laikui automatiskai
persijungia j ATSILDYMO REZIMA,.

Siekiant iSvengti drégnumo didéjimo,
naudojamas mazas oro srauto stiprumas.

» Kai lauko temperatiira auksta, prireikia laiko, kol
kambario temperatidra pasiekia nustatytg verte.

[SILDYMO REZIMO (SILDYMO REZIMO
IR AUTOMATINIO $ILDYMO REZIMO)
CHARAKTERISTIKOS]

EKSPLOATAVIMO PRADZIA

* Eksploatuojant SILDYMO REZIMU, paprastai
prireikia daugiau laiko, kol pasiekiama nustatyta
temperatira, palyginti su AUSINIMO REZIMU.
Patartina eksploatacijg pradéti iS anksto,
naudojant LAIKMACIO REZIMA.

Kad iSvengtuméte Sildymo gebos sumazéjimo ir
Salto oro iSmetimo, atlikite tolesne operacija.

JJUNGUS IR PO ATSILDYMO REZIMO

* Panaudojama Silto oro cirkuliacijos sistema, todél
prireikia Siek tiek laiko, kol jjungus suSildomas
visas kambarys.

* Patalpos ventiliatorius automatiskai skleidzia
Svelny véjelj, kol temperattra oro kondicionieriuje
pasiekia tam tikrg lygj. Tuo metu nuotolinis
valdiklis rodo " ". Leiskite taip veikti ir Siek
tiek palaukite.

* Nuotolinis valdiklis rodo nustatytg oro srauto
stipruma.

ATSILDYMO REZIMAS (lauke naudojamo

jrenginio SerkSno pasalinimo rezimas)

 Storéjant SerkSno sluoksniui ant lauke naudojamo
jrenginio gyvatuko, Sildymo efektas susilpnéja ir
sistema pereina j ATSILDYMO REZIMA,

» Patalpose naudojamo jrenginio ventiliatorius
i8sijungia, o nuotolinio valdiklio ekrane
rodoma "

Nuotolinis valdiklis rodo nustatytg oro srauto
stipruma.

* Praéjus nuo 6 iki 8 ATSILDYMO REZIMO minugiy
(daugiausia 10 minuciy), sistema grjzta
j SILDYMO REZIMA,.
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* Kai j SILDYMO REZIMA perjungiama
ATSILDYMO REZIMO metu arba jam i$sijungus,
i$ lauke naudojamo jrenginio oro iSleidimo angos
iSeina balti garai.

(Zr."VL." 14 psl.)

* Konkreciai Sios operacijos metu gali biti girdimas

Snypstimas ir garsas "Su".

Pastabos apie lauko oro temperatirg ir

Sildymo geba

* Nukritus lauko oro temperatdirai, oro
kondicionieriaus Sildymo geba sumazéja. Tokiu
atveju oro kondicionieriy naudokite kartu su
kitomis Sildymo sistemomis.

PASTABA

» Kai naudojamas degimo prietaisas, reguliariai
védinkite patalpa.

* Nenaudokite degimo prietaiso ten, kur j jj baty
tiesiogiai pu€iamas i$ oro kondicionieriaus
iSeinantis oras.

* Kai Siltas oras kaupiasi po lubomis, o jlisy pédos
$ala, rekomenduojame naudoti cirkuliatoriy
(ventiliatoriy, kuris paskirstyty org patalpoje).
Norédami gauti iSsamesnés informacijos,
kreipkités j savo pardaveja.

» Kai patalpos temperatira virSija nustatytgja, oro
kondicionierius pradeda skleisti lengva véjel]
(persijungia j Slamesio rezima). (Nuotolinis
valdiklis rodo nustatomg oro srauto stipruma.)

[PROGRAMUOJAMO DZIOVINIMO REZIMO

CHARAKTERISTIKOS]

« Sis rezimas sumazina drégnumg nemazindamas
vidaus temperattros ir automatiskai nustato oro
srauto stipruma bei temperatirg. Todél nuotolinis
valdiklis nerodo oro srauto stiprumo ir nustatytos
temperatiaros. (Patalpos temperatira, rodoma
paspaudus reZzimo mygtuka, yra nustatyta
temperatira.)

Kai patalpos temperatira sumazinama, oro
iSleidimas iS oro kondicionieriaus gali sustoti.

+ Jei PROGRAMUOJAMO DZIOVINIMO
REZIMAS naudojamas, kai patalpos temperatiira
Zema, ant vidaus jrenginio Silumokaicio susidaro
Serksnas. Tokiu atveju sistema kuriam laikui
automatiskai persijungia j ATSILDYMO REZIMA,.

PASTABA

» Jei temperatira pernelyg smarkiai sumazinama,
vieng kartg perjunkite | VESINIMO REZIMA, o
tada sustabdykite veikimg. Kai temperattra
padidéja iki tinkamo lygio, veél jjunkite
PROGRAMUOJAMO DZIOVINIMO REZIMA,.

Pastaba: PROGRAMUOJAMO DZIOVINIMO
REZIMO negalima naudoti, kai patalpos
temperatira 20°C ar mazesné.

[GARSO SLEGIO LYGIS]
» Garso slégio lygis mazesnis nei 70 dB(A).

ORO SRAUTO KRYPTIES
REGULIAVIMAS

Oro srauto kryptj galima reguliuoti 2 bidais.

A. Kryptis kairén ir deSinén
(nuotoliniu valdikliu)

B. Kryptis virsun
ir zemyn (ranka)

A Kryptis j kaire ir j deSine
(Horizontali oro srauto kryptis)

Paspauskite ORO SRAUTO KRYPTIES
REGULIAVIMO mygtuka ir pasirinkite oro
kryptj, kaip aprasyta toliau.

O] ORO SRAUTO KRYPTIES
:ﬂ\:\ rodinys juda, kaip parodyta

M T1 e kairéje, o oro srauto kryptis
Y | nuolat keiciasi. (Automatinis
judéjimas . L

judéjimo nustatymas)

Paspauskite ORO SRAUTO

‘ 1 KRYPTIES REGULIAVIMO
mygtuka ir pasirinkite norimg
oro kryptj.

] ORO SRAUTO KRYPTIES

/ rodinys nustoja judéti,

4 oro srauto kryptis pastovi
(pastovus oro srauto krypties
nustatymas).

Sklendziy, nukreipianéiy oro srautg kairén ir

desinén, judéjimas

* Toliau nurodytomis sglygomis oro srauto kryptj
valdo mikrokompiuteris, todél ji gali skirtis nuo
rodomos.

* Kai patalpos temperatira virSija nustatytajg
(SILDYMO REZIMAS). (Oras leidziamas i$
centro.)

* Veikiant ATSILDYMO REZIMUI, kai jsijungia
SILDYMO REZIMAS (SILDYMO REZIMAS).
(Oras leidziamas i$ centro.)
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B.Kryptis aukstyn ir zemyn

(Vertikali oro srauto kryptis)
Oro srauto kryptis aukstyn ir zemyn norima padétimi
galima nustatyti rankiniu badu.

VirSun ir Zzemyn nukreipto
oro srauto reguliavimas (ranka)

=

—_

ORO SRAUTO KRYPTIES AUKSTYN IR ZEMYN
REGULIAVIMAS

Horizontalios sklendés oro iSleidimo angoje:
virSutinés sklendés, uztvarinés sklendés (grupés
Nr. 1ir Nr. 2) ir apatinés sklendés.

Sklendziy vertikalig kryptj nustatykite rankomis.
Vésinant org, efektyvu, kai sklendés nukreiptos
Siek tiek j virSy, o Sildant org — Siek tiek Zemyn.
Be to, sklendés suskirstytos j grupes Nr. 1 ir Nr. 2,
tai leidZia oro srautg nukreipti aukstyn ir Zemyn.
Tai efektyvu kontroliuojant patalpos temperatirg
prie oro kondicionieriaus.

\
\

\

Grupés Nr.

)

v4
v 4

A

< &P

Grupés Nr. jspaustas kiekvienos sklendeés
virSuje ir apacioje.

Horizontaliosios sklendés

VirSutinés sklendés
Grupés Nr. 2 uztvarinés
sklendes (x4) Ty

Grupés Nr. 1 uztvarings —* C
sklendés (x2)

Apatinés sklendés

Patimas j virsy

Horizontaliosios sklendés

Patimas vertikaliai

PASTABA

* Naudojant jrenginj su persidengian¢iomis
virSutinémis, apatinémis ir uztvarinémis
sklendémis ir uzdaryta oro iSleidimo anga,
gali imti laséti kondensatas. Ziarekite, kad
neuzdarytumete oro iSleidimo angos
uzblokuodami virSutinémis, apatinémis ar
uztvarinémis sklendémis.

* Nenustatykite horizontaliy sklendziy pernelyg
Zemyn. Tai gali sutrikdyti veikimg, nes oras i$
oro iSleidimo angos bus siurbiamas per jsiurbimo
groteles.

>,

TTINNVYEEIN
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7. OPTIMALUS EKSPLOATAVIMAS

Siekdami uztikrinti sistemos veikima, laikykités Siy

atsargumo priemoniy.

« Stenkités, kad, veikiant AUSINIMO REZIMU,
| kambarj nepatekty tiesioginiy saulés spinduliy
(uzdenkite uzuolaidas).

* Neatidarykite dury ir langy. Jei durys ir langai bus
atidaryti, oras judeés i§ kambario, todél ausinimo
arba Sildymo efektas bus mazesnis.

* Greta jrenginio oro jleidimo ir iSleidimo angy
nedékite jokiy daikty. Gali sumazéti jrenginio
efektyvumas arba jis gali iSsijungti.

* Sureguliuokite patalpos temperatirg, kad aplinka
baty visiems priimtina. Venkite per daug Sildyti
arba ausinti.

Taip netaupoma elektros energija.

* Jei ekrane rodomas " .g&" arba "Time to
clean filter" (laikas valyti oro filtirg), kreipkités
j kvalifikuotg techninés priezilros specialistg,
kad iSvalyty filtrus.

(Zr. "TECHNINE PRIEZIURA" 10 psl.)
Jei naudojamas jrenginys su uzterstu filtru, gali
sumazeéti jo naSumas arba atsirasti gedimas.

* Televizorius, radijus ir stereosistemas jrenkite ne
mazesniu kaip 1 m atstumu nuo lauke naudojamo
jrenginio ir nuotolinio valdiklio.

Gali atsirasti nerySkus vaizdas ir triukSmas.

* |§junkite maitinimo pertraukiklj, kai jis
nenaudojamas ilgg laikg (tik ausalui R410A).
Kai pagrindinis maitinimo jungiklis jjungtas,
nedidelis kiekis elektros energijos sunaudojamas,
net sistemai neveikiant. (*1) Norédami taupyti
elektros energijg, iSjunkite maitinimo pertraukiklj.
Norédami vél pradéti eksploatuoti sistema,
maitinimo pertraukiklj jjunkite iki norimos
eksploatavimo pradzios likus 6 valandoms,
kad sistema veikty sklandziai. (Zr. "TECHNINE
PRIEZIORA" 10 psl.) (*2)

*1 Elektros energijos sgnaudos lauke
naudojamam jrenginiui neveikiant priklauso
nuo modelio.

*2 ISsaugoma nuostata, buvusi pries iSjungiant
maitinimo pertraukiklj. (Laiko nuostata
pasalinama.)

* VisapusiSkai iSnaudokite oro srauto krypties
reguliavimo funkcijg.

Saltas oras kaupiasi ant grindy, o $iltas — prie
luby.

Kai naudojate AUSINIMO ar
PROGRAMUOJAMO DZIOVINIMO REZIMA,
nustatykite horizontalig oro iSleidimo kryptj,

o kai SILDYMO REZIMA — kryptj Zemyn.
Neleiskite, kad oras baty pu€iamas tiesiai

j Zmogy.

« Veiksmingai i$naudokite LAIKMACIO REZIMA,
Prireikia laiko, kol kambario temperatlra pasiekia
nustatytg verte. Patartina eksploatacijg pradéti i$
anksto, naudojant LAIKMACIO REZIMA,.

8. TECHNINE_ PRIEZIURA
(TECHNINES PRIEZIUROS

PERSONALUI)

TECHNINE PRIEZIURA GALI ATLIKTI TIK
KVALIFIKUOTAS ASMUO

— /\ |SPEJIMAS

* Nenaudokite degiy dujy (pvz., plauky lako ir
insekticidy) prie oro kondicionieriaus.

* NeSluostykite oro kondicionieriaus benzinu
ar skiedikliu.
Tai gali sukelti jskilimus, elektros smagj arba
gaisra.

—/\ DEMESIO

* Neplaukite oro kondicionieriaus vandeniu.
Galite patirti elektros smugj arba sukelti gaisra.

* Jei norite valyti oro kondicionieriy, sustabdykite
jrenginj ir iSjunkite maitinimo pertraukiklj. Tai gali
sukelti elektros smugj arba suzalojima.

* Atlike valymo darbus, greitai vél jjunkite maitinimo
pertraukiklj.

PASTABA

* Oro filtrg nuimkite tik valydami. Antraip galite
sugadinti jrenginj.

* Ant oro jleidimo angos negalima déti nieko kito
(pvz., popieriniy ranksluosciy), o tik patvirtintus
oro filtrus. Antraip gali sumazéti veikimo
efektyvumas, jrenginys gali pradéti Saldyti arba
gali atsirasti nuotékis.

ORO FILTRO VALYMAS

Kai nuotolinis valdiklis rodo " .g&" arba "Time to
clean filter" (laikas valyti oro filtrg), iSvalykite oro
filtrg.

« Si indikacija atsiranda po tam tikro laiko.

Lietuviskai
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PASTABA

* Laikg iki Sios indikacijos atsiradimo galima
pakeisti. Jei pageidaujate informacijos apie oro
kondicionieriaus naudojimg nesvarioje aplinkoje,
kreipkités j pardavéja.

Laikas iki indikacijos

UzterSimas .
atsiradimo

2500 valandy

Standartinis (apyt. 1 metai)

Kai uzterSimas
didelis

1250 valandy
(apyt. pusé mety)

* Kai oro filtro neSvarumy nebejmanoma nuplauti,
pakeiskite filtrg nauju.

(Pakaitinis oro filtras pateikiamas kaip papildomai
jsigyjama dalis.)

* Nenaudokite oro kondicionieriaus vietose, kur yra
tepaly ar alyvos. Jei kaupiasi alyva, reguliariai
valykite oro filtrg it jsiurbimo groteles.

1. Atblokuokite jsiurbimo groteles.

Norédami atblokuoti, patraukite fiksavimo svirtj
aukstyn.

:%

Il

. ——

2. Atidarykite jsiurbimo groteles.
Létai traukite pirmyn.

02

PASTABA
* Netraukite uz priekinio skydo. Jos atsidaro tik
truput;.

3. ISimkite oro filtrus.
Atsargiai iSimkite filtrg, traukdami aukstyn.

4. ISvalykite oro filtra.
Naudokite dulkiy siurblj A) arba i$plaukite oro
filtrg vandeniu B).

A)Dulkiy siurblio naudojimas

B)Plovimas vandeniu
Jei oro filtras labai neSvarus, |
naudokite minkstg Sepetél] 0 &~
ir neutraly plovikilj. WV

PaSalinkite vanden; ir iSdziovinkite pavésyje.

PASTABA
* Neplaukite oro filtro karstesniu nei 50°C
vandeniu. Kitaip filtras gali iSblukti ir/arba
deformuotis.
* Nelaikykite filtro arti ugnies, nes jis gali uzsidegti.
5. Vel jdékite oro filtrg j vieta.
|statykite oro filtrg palei jsiurbimo groteliy filtro
kreiptuva, atlikdami 3 etapo veiksmus atvirk&tine
tvarka.

Oro filtras

Filtro kreiptuvas

Jsiurbimo
grotelés

02w
6. Uzdarykite jsiurbimo groteles.

Uzdarykite jsiurbimo groteles, atlikdami 2 etapo
veiksmus atvirkstine tvarka.

7. Uzfiksuokite jsiurbimo groteles.
Nuleiskite fiksavimo svirtj, atlikdami 1 etapo
veiksmus atvirkstine tvarka.

11
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8. Jjunge maitinima, iSjunkite nuotoliniame
valdiklyje rodomg indikacija " .s= " arba
"Time to clean filter” (laikas valyti filtrg).
Indikacijg galima iSjungti ir jrenginiui veikiant, ir jj
sustabdzius.
<BRC1E, BRC1D atveju>
* [Ssamiau zr. prie nuotolinio valdiklio pridétg
naudojimo vadova.

<BRC1C atveju>

* Paspauskite FILTRO ZENKLO ATSTATOS
mygtuka.

ORO |LEIDIMO ANGOS, |SIURBIMO
GROTELIY, ISORES IR NUOTOLINIO
VALDIKLIO VALYMAS

* Valykite minksta ir sausa Sluoste.

* Jei nepavyksta nuvalyti déemés, Sluostykite
gerai nugrezta Sluoste, pamirkyta atskiestame
neutraliame ploviklyje. Po to tg vietg nuvalykite
sausa Sluoste.

* Valydami Sluostykite sklendes jas laikydami
ranka. (Valymo metu pernelyg smarkiai
spaudziant sklendes, jos gali nukristi.)

PASTABA

* Nenaudokite benzino, benzolo, skiediklio,
poliravimo milteliy arba prekyboje esanciy skysty
priemoniy nuo vabzdziy. Dél to galimas spalvos
pakitimas arba deformacija.

* Nenaudokite 50°C ar aukStesnés temperatiros
vandens. Dél to galimas spalvos pakitimas arba
deformacija. ;

[VALYMAS PRIES SEZONIN] NAUDOJIMA

IR PO JOJ

PALEIDIMAS PO ILGO NEVEIKIMO

Patikrinkite toliau nurodytus dalykus
* Patikrinkite, ar neuzkimstos oro jleidimo
ir iSleidimo angos.
Pa&alinkite visas klidtis.
KliGtys gali susilpninti oro srautg, todél gali
sumazéti naSumas ir sugesti prietaisai.

ISvalykite oro filtrg ir iSore.

* |8valyto oro filtro nepamirskite jstatyti.
(Zr. "TECHNINE PRIEZIORA" 10 psl.)

* Jjunge maitinima, iSjunkite nuotoliniame valdiklyje
rodomg indikacijg " .g= " arba "Time to clean filter"
(laikas valyti filtrg).

Indikacijg galima iSjungti ir jrenginiui veikiant, ir jj

sustabdZius.

<BRC1E, BRC1D atveju>

* ISsamiau zr. prie nuotolinio valdiklio pridétg
naudojimo vadova.

<BRC1C atveju>

» Paspauskite FILTRO ZENKLO ATSTATOS
mygtuka.

Maitinimo pertraukiklj jjunkite iki eksploatavimo

pradzios likus bent 6 valandoms.

* Tai bdtina, kad jrenginys baty apsaugotas ir
sklandZziai jjungtas.

* Nuotolinio valdiklio indikacija bus rodoma, jjungus
maitinimo pertraukikl].

SILDYMO REZIMAS 6 valandy laikotarpiu po

maitinimo pertraukiklio jjungimo.

 Kai kurie modeliai atlieka tokig operacijg, kad
baty apsaugoti prietaisai.
Jei SILDYMO REZIMAS jjungiamas 6 valandy
laikotarpiu po maitinimo pertraukiklio jjungimo,
veikiant lauke naudojamam jrenginiui patalpos
ventiliatorius sustoja mazdaug 10 minuciy,
kad baty apsaugoti prietaisai.
Pirmiau minéta operacija atliekama ne tik
montavimo metu, bet ir kaskart jjungus/iSjungus
maitinimo pertraukiklj.

VEIKSMAI, STABDANT SISTEMA ILGAM
LAIKUI

Pusdieniui jjunkite VEIKTI VENTILIATORIY

ir iSdziovinkite jrenginj.

* Tai neleis susidaryti pelésiams.

ISjunkite maitinimo pertraukiklj (tik R410A

ausalo atveju).

* Jjungus maitinimo pertraukiklj, nedidelis energijos
kiekis sunaudojamas, net jei sistema neveikia.
Norédami taupyti elektros energijg, iSjunkite
maitinimo pertraukiklj.

* ISjungus maitinimo pertraukiklj, nuotolinio
valdiklio indikacija dings.

ISvalykite oro filtrg ir iSore.
* ISvalg nepamirskite jstatyti filtro atgal j viets.
Zr. "TECHNINE PRIEZIURA" 10 psl.
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9. NE ORO KONDICIONIERIAUS
GEDIMAI

Saugumui uztikrinti, Sis jrenginys turi ausalo
nuotékio detektoriy. Kad jos veikty efektyviai, po
montavimo jrenginiui visg laikg privalo bati tiekiama
elektros energija, iSskyrus trumpus techninés
priezidros intervalus (taikoma tik ausalui R32).

Toliau nurodyti pozymiai nerodo oro
kondicionieriaus gedimo

« SILDYMO REZIMAS 6 valandy laikotarpiu
po maitinimo pertraukiklio jjungimo.
Kai kurie modeliai atlieka tokig operacija,
kad bty apsaugoti prietaisai.

Jei SILDYMO REZIMAS jjungiamas 6 valandy
laikotarpiu po maitinimo pertraukiklio jjungimo,
veikiant lauke naudojamam jrenginiui patalpos
ventiliatorius sustoja mazdaug 10 minudiy, kad

SILDYMO REZIMAS 6 valandy laikotarpiu po
oro kondicionieriaus maitinimo jjungimo.
Kai kurie modeliai atlieka tokig operacijg, kad
blty apsaugoti prietaisai.

Jei SILDYMO REZIMAS jjungiamas 6 valandy
laikotarpiu po oro kondicionieriaus maitinimo
jjungimo, veikiant lauke naudojamam jrenginiui
patalpos ventiliatorius sustoja mazdaug

10 minuciy, kad bty apsaugoti prietaisai.
Pirmiau minéta operacija atliekama ne tik
montavimo metu, bet ir kaskart iSjungus/
jjungus maitinimo pertraukikilj.

Lauke naudojamas jrenginys sustoja.
Pasiekta nustatyta patalpos temperatira.
Patalpose naudojamas jrenginys veikia
VENTILIATORIAUS REZIMU.

AUSINIMO REZIMAS (AUTOMATINIO
AUSINIMO REZIMAS): sumazinkite

nustatytg temperattrg.

bty apsaugoti prietaisai.

Pirmiau minéta operacija atliekama ne tik
montavimo metu, bet ir kaskart jjungus/iSjungus
maitinimo pertraukikl. Kai sistemos blsena normali, pragjus tam
S'Ek'ant lézm.(”nt' patogy S|tl_dym_?_, . tikram laikui sistema jsijungia.
rekomenduojama neijungti maitinimo . - " "
pertraukiklio veikiant SILDYMO REZIMUI. * Nuotoliniame valdiklyje rodoma ’
ir oro iSleidimas sustabdomas.

Taip yra todél, kad sistema automatiskai
persijungia j ATSILDYMO REZIMA, kad
nesumazeéty Sildymo geba, sustoréjus SerkSno
sluoksniui ant lauke naudojamo jrenginio.
Praéjus nuo 6 iki 8 minuciy (daugiausia

10 minudiy), sistema grjzta j buvusj rezima.

$ILDYMO REZIMAS (AUTOMATINIO
SILDYMO REZIMAS): padidinkite nustatytg
temperatira.

. SISTEMA NEVEIKIA

« Paspaudus mygtuka JJUNGTI/ISJUNGTI
sistema iSkart nepaleidziama.

» Sistema iSkart nepaleidziama i$ naujo, kai
paspaustas mygtukas TEMPERATUROS
NUSTATYMAS grazinamas pradine padét;.
Jeigu SvieCia EKSPLOATAVIMO lemputé,
sistema veikia normaliai. Il. VEIKIMAS KARTAIS SUSTABDOMAS.

Ji i8kart nepaleidZiama i§ naujo, nes veikia * Nuotoliniame valdiklyje parodoma "U4" bei

apsauginis prietaisas, neleidziantis susidaryti "US" ir veikimas sustabdomas. Taciau po

sistemos perkrovai. Pragjus mazdaug keliy minuéiy sistema paleidziama i$ naujo.

3 minutéms, sistema vél jsijungs automatiskai. Taip atsitinka dél to, kad jrenginiy rysys
 Sistema nepaleidziama, kai ekrane rodoma nutriksta ir veikimas sustabdomas dél triukSmo,

" " ir, paspaudus eksploatavimo quj sgkélé ne oro kondicionierius, o Kkiti

mygtuka, kelias sekundes mirksi. prietaisal. . L

Taip yra todél, kad sistema valdoma Su3|lpn§jvus 'elektr'lnlfm tru.Jvksmu'l, sistema

centralizuotai. Mirkséjimas ekrane rodo, kad automatiskai paleidziama is naujo.

sistemos negalima valdyti nuotoliniu valdikliu.
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VENTILIATORIAUS GREITIS SKIRIASI NUO
NUSTATYTOJO.

Ventiliatoriaus greitis nesikei€ia, net
spaudziant ventiliatoriaus grei¢io valdymo
mygtuka.

Veikiant AUSINIMO REZIMUI, oro srautas
susilpninamas, kad neiStekéty tirpsmo vanduo.
Be to, veikiant ATSILDYMO REZIMUI (esant
jjungtam SILDYMO REZIMUI), jrenginys nustoja
pUsti org, kad jis nebuty puc€iamas tiesiogiai

j naudotoja.

Praéjus tam tikram laikui, oro srauto stiprumag
galima pakeisti.

(Oro srauto stiprumo negalima nustatyti,
sistemai veikiant PROGRAMUOJAMO
DZIOVINIMO REZIMU.)

Kai patalpos temperatira virSija nustatytg verte,
patalpose naudojamas jrenginys pereina

j Slamesio rezima. Prireikia laiko, kol oro
srauto stiprumas pasikeicia.

Pakelkite nustatytg temperatirg. Praéjus tam
tikram laikui, oro srauto stiprumas pasikeicia.

. ORO PUTIMO KRYPTIS NE TOKIA KAIP

NURODYTA.

Nuotoliniame valdiklyje nerodoma faktiné
oro putimo kryptis.

Neveikia automatinio judéjimo nustatymas.
Taip yra todél, kad oro srauto stiprumas
valdomas automatiskai.

Praéjus tam tikram laikui, oro srauto kryptj
galima pakeisti.

ORO SRAUTO KRYPTIS SKIRIASI NUO
RODOMOS NUOTOLINIAME VALDIKLYJE.
Oro srauto sklendés nejuda, kai nuotolinis
valdiklis rodo judéjima.

<SILDYMO REZIMAS>

Taip yra todél, kad oro srauto kryptis i$ centrinés
oro iSleidimo angos kontroliuojama, kai patalpos
temperatura virSija nustatytaja.

Praéjus tam tikram laikui, sklendée pradeda
judéti.

(Zr. "Kairiosios ir desiniosios oro srauto
sklendziy judéjimas" 9 psl.)

Nuotoliniame valdiklyje rodoma oro srauto
kryptis skiriasi nuo faktinio oro srauto
sklendziy judéjimo.

<SILDYMO REZIMAS>

Taip yra todél, kad oro srauto kryptis i$ centrinés
oro iSleidimo angos kontroliuojama iSkart
pradéjus veikti arba kai patalpos temperatira
virSija nustatytgja.

Po kurio laiko oro srauto kryptis pasikeiCia

j nustatytaja.

(Zr. "Kairiosios ir desiniosios oro srauto
sklendziy judéjimas” 9 psl.)

VI. IS |JRENGINIO VERZIASI BALTI GARAI

» Kai veikiant AUSINIMO REZIMU susikaupia
daug drégmeés (aplinkoje, kurioje yra alyvos
arba dulkiy)

Jeigu patalpose naudojamo jrenginio vidus labai
uzterstas, temperatira kambaryje pasiskirsto
nevienodai. Batina iSvalyti patalpose naudojamo
jrenginio vidy. Kaip valyti jrenginj, teiraukités
Daikin pardavéjo. Siuos darbus turi atlikti
kvalifikuotas specialistas.

Patikrinkite naudojimo aplinka.

+ Kai j SILDYMO REZIMA perjungiama
ATSILDYMO REZIMO metu arba jam
iSsijungus.

ATSILDYMO metu susidariusi drégmé virsta
garais ir sukuriuoja aplink.

Kai nuotoliniame valdiklyje rodoma "
jrenginys veikia ATSILDYMO REZIMU.

VII.ORO KONDICIONIERIY TRIUKSMAS

* Paleidus jrenginj pasigirsta skambéjimo
garsas.

Sis garsas atsiranda veikiant oro srauto
sklendes varantiems varikliams.
Jis nutyla mazdaug po minutés.

+ Kai sistema veikia AUSINIMO arba
ATSILDYMO REZIMU, nuolat girdimas
garsas "Su".

Tai ausalo dujy, tekanciy ir patalpose, ir lauke
naudojamuose jrenginiuose, skleidZziamas
garsas.

« "Su" garsas, girdimas paleidziant ar i$ karto
sustabdzius jrenginj arba paleidziant
ATSILDYMO REZIMU arba i$ karto
sustabdzius.

Sis garsas girdimas dél ausalo srovés stabdymo
arba tekéjimo krypties pasikeitimo.

Veikiant SILDYMO REZIMU, sistema
automatiskai persijungia j ATSILDYMO
REZIMA. Nuotoliniame valdiklyje

rodoma "

Praéjus nuo 6 iki 8 minuciy (daugiausia

10 minuciy), sistema grjzta j buvusj rezima.

+ Kai sistema veikia AUSINIMO REZIMU arba
stabdant, nuolat girdimas "Sa" garsas.
Garsg skleidzia veikiantis iSleidimo siurblys.
ISleidziama drégmé, paSalinta i$ patalpose
naudojamo jrenginio veikiant AUSINIMO
rezimu. (ISleidimo prietaisas pateikiamas kaip
papildomai jsigyjama dalis.)

» Sistemai veikiant arba sustabdzius veikima
girdimas cypiantis "piSi-piSi" garsas.

Sis garsas atsiranda dél plastikiniy daliy
plétimosi ir traukimo kei€iantis temperatdrai.
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VIII.DULKES JRENGINIUOSE

* Pries pradedant eksploatuoti po ilgos
pertraukos, i$ jrenginio gali bati iSpista
dulkiy.
ISpuciamos jrenginyje susikaupusios dulkés.

IX. JRENGINIY SKLEIDZIAMI KVAPAI

* Veikimo metu
Jrenginys absorbuoja kambario, baldy, cigareciy
dimy ir kitus kvapus, kuriuos paskui skleidzia.
Jei kvapas kelia nepatogumuy, galite nustatyti
nulinj oro srauto stipruma, patalpos temperatirai
pasiekus nustatytg verte.
Norédami gauti iSsamios informacijos,
susisiekite su Daikin pardavéju.

X. JRENGINYS NEEFEKTYVIAI AUSINA.
Jrenginys veikia programuojamo dziovinimo
rezimu.

Taip yra todél, kad veikiant programuojamo
dziovinimo rezimu patalpos temperatira
sumazéja labai nedaug.

Sumazinkite patalpos temperatiirg naudodami
AUSINIMO REZIMA, o tada naudokite
PROGRAMUOJAMO DZIOVINIMO REZIMA.
(Zr. "PROGRAMUOJAMO DZIOVINIMO
REZIMO CHARAKTERISTIKOS" 8 psl.)

* Perskaitykite AUSINIMO REZIMO
charakteristikas, SILDYMO REZIMO
charakteristikas ir PROGRAMUOJAMO
DZIOVINIMO REZIMO charakteristikas 7, 8 psl.

10. TRIKCIY SALINIMAS

Saugumui uztikrinti, Sis jrenginys turi ausalo
nuotékio detektoriy. Kad jos veikty efektyviai,
po montavimo jrenginiui visg laikg privalo buti
tiekiama elektros energija, iSskyrus trumpus
techninés priezidros intervalus (taikoma tik
ausSalui R32).
Pasitikrinkite, prieS skambindami j aptarnavimo
tarnyba.
1. Jei sistema visiskai neveikia.

* Patikrinkite, ar neperdegé saugiklis.

ISjunkite maitinima.

» Patikrinkite, ar maitinimo pertraukiklis
neperdegé.
Jjunkite maitinimg, maitinimo pertraukikliui
esant i§jungimo padétyje.
Nejjunkite maitinimo, maitinimo pertraukikliui
esant suveikimo padétyje.
(Kreipkités j pardavejag.)

HUNGTA Auselé

-2t Suveikimo padétis
ISIUNGTA

Maitinimo pertraukiklis
(jzeméjimo pertraukiklis)

» Patikrinkite, ar néra elektros tiekimo trik€iy.
Palaukite, kol triktys bus pasalintos. Jei
maitinimo triktis jvyksta veikiant, atkdrus
maitinimg, sistema automatiSkai paleidziama
i$ naujo.

. Jei sistema nustoja veikti eksploatuojant.

¢ Patikrinkite, ar neuzblokuotos lauke arba
patalpose naudojamo jrenginio oro jleidimo
arba isleidimo angos.
Pasalinkite kliatj ir uztikrinkite gerg védinima.
* Patikrinkite, ar neuzsikim$es oro filtras.
Paprasykite kvalifikuoto techninés prieZitros
specialisto iSvalyti oro filtrus.
(Zr. "TECHNINE PRIEZIURA" 10 psl.)
Jei oro filtras uzsikim$es, oro srauto stiprumas
sumazes, todél sumazés ir naSumas.
Be to, dél to per oro iSleidimo angg gali imti
tekéti rasos kondensatas.
(Zr. "TECHNINE PRIEZIURA" 10 psl.)

. Sistema veikia, taciau ausina arba Sildo

nepakankamai.

* Jei uzblokuotos lauke arba patalpose
naudojamo jrenginio oro jleidimo arba
iSleidimo angos.

Pasalinkite kliatj ir uztikrinkite gerg védinima.
KliGtys sumazina oro srauto stipruma, o kai
jsiurbiamas iSleistas oras, sukelia naSumo
sumazéjima ir gedima.

Dél klia€iy netaupoma elektros energija, be to,
gali iSsijungti prietaisai.

* Jei uzsikim$es oro filtras.

Paprasykite kvalifikuoto techninés prieziGros
specialisto iSvalyti oro filtrus.

(Zr. "TECHNINE PRIEZIURA" 10 psl.)

Jei oro filtras uzZnestas dulkémis arba
neSvarumais, sumazéjus oro kondicionieriaus
oro srauto tdriui, suprastes ir oro
kondicionieriaus nasumas.

Be to, dél to per oro iSleidimo angg gali imti
tekéti rasos kondensatas.

(Zr. "TECHNINE PRIEZIURA" 10 psl.)
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 Jei nustatyta netinkama temperatira
(nustatykite tinkama temperatira, oro
srauto stiprumg ir iSleidimo kryptj).

« Jei pasirinkta VENTILIATORIAUS GREICIO
nuostata MAZAS GREITIS (nustatykite
tinkamg temperatlirg, oro srauto stiprumg
ir iSleidimo kryptj).

* Jei netinkamas oro srauto kampas.

(Zr. "ORO SRAUTO KRYPTIES
REGULIAVIMAS" 8 psl.)

* Jei atidarytos durys arba langai. Uzdarykite
duris arba langus, kad nebdty skersvéjy.

* Jeijkambarj patenka tiesioginiy saulés spinduliy
(ausinant).

UZtraukite uzuolaidas arba Zaliuzes.

» Kai kambaryje per daug Zzmoniy (ausinant).

* Jeigu kambario Silumos Saltinis per daug
galingas (auSinant).

4. Nors jjungimol/iSjungimo mygtukas
nebuvo paspaustas, jrenginys jsijungé
arba iSsijungé.

* Ar tikrai nenaudojamas |JJUNGIMO/
ISJUNGIMO laikmagio rezimas?

I8junkite JJUNGIMO/ISJUNGIMO laikmat;.

* Ar tikrai neprijungtas nuotolinis valdiklis?
Susisiekite su centrinio valdymo patalpa,
nurodZiusia iSjungti.

* Ar tikrai nedega centralizuoto valdymo
indikacija?

Susisiekite su centrinio valdymo patalpa,
nurodziusia iSjungti.

Jei patikrinus pirmiau iSvardytus punktus problema
iSlieka, neméginkite remontuoti patys. Tokiais
atvejais visada klauskite vietos pardavéjo. Sj kartg
nurodykite pozymj ir modelio pavadinimg (uzrasytg
modelio pavadinimo ploksteje).

5. Irenginys veikia pats.

* Ventiliatorius pats sukasi, kai jrenginys
iSjungtas. (Veikimo lemputé mirksi)
Taip yra, nes auSalo nuotékio jutiklis pradéjo
veikti.
* Yra ausalo nuotékio rizika. ISvedinkite patalpg
ir susisiekite su pardavéju.
* Jei nuotékio néra, ventiliatorius po keliy
minuciy automatiskai idsijungs pats.
Kartais auSalo nuotékio jutiklis per klaida
aptinka kitokias nei ausalas medziagas, pvz.,
insekticidus arba plauky laka (tik ausalo
R32 atveju).

6. Neausinama / neSildoma.

* Veikiant ausinimo arba Sildymo rezimu,
persijungiama j védinimo nuostatg "Stiprus
oro srautas”.

Taip yra, nes au$alo nuotekio jutiklis pradéjo veikti

* Yra au$alo nuotékio rizika. ISvédinkite patalpg
ir susisiekite su pardavéju.

* Jei nuotékio néra, jrenginys po keliy minuciy
automatisSkai grjzta j pirmesnj veikimo rezima.
Kartais auSalo nuotékio jutiklis per klaidg
aptinka kitokias nei auSalas medziagas, pvz.,
insekticidus arba plauky laka (tik ausalo R32
atveju).

7. Gedimo nustatymas nuotoliniu valdikliu

* Jei nuotolinis valdiklis rodo koda AO.

* Yra ausalo nuotékio rizika. ISvédinkite patalpg
ir susisiekite su pardavéju.

* Jei auSalo nuotékio néra, palaukite kelias
minutes.
Kartais au$alo jutiklis per klaidg aptinka
kitokias nei au$alas medziagas, pvz.,
insekticidus arba plauky lakg (tik ausalo
R32 atveju).

 Jei nuotolinis valdiklis rodo kodg CH.
Galima tokia rizika. Susisiekite su pardavéju
(tik R32 audalo atveju).
AuSalo nuotékio jutiklio gedimas.
Nutrikes ausalo nuotékio jutiklio kabelis.
Neprijungtas ausalo nuotékio jutiklio kabelis.
Pagrindinés spausdintinés plokstés gedimas.

11. SALINIMO REIKALAVIMAI

Jusy jrenginys ir su valdikliu pateikiamos
baterijos pazymétos Siuo simboliu. Jis
reidkia, kad elektriniai ar elektroniniai
produktai ir baterijos neturi biti
iSmetamos kartu su buitinémis atliekomis.
Ant baterijy po simboliu gali bati i8spausdintas
cheminis simbolis. Sis cheminis simbolis reiskia,
kad baterijoje yra tam tikrg koncentracija virSijantis
sunkiojo metalo kiekis. Galimi cheminiai simboliai:
m Pb: Svinas (>0,004%)
Nebandykite iSmontuoti sistemos patys: iSmontuoti
sistema, tvarkyti auSalg, tepalg ir kitas dalis turi
kvalifikuotas montuotojas, laikydamasis taikomy
vietos ir nacionaliniy teisés akty. Jrenginius ir
iSeikvotas baterijas reikia pristatyti j specialias
pakartotinio panaudojimo, Siuksliy rasiavimo
ir utilizavimo jstaigas. ISmete tinkamai padésite
iSvengti neigiamy padariniy aplinkai ir Zmogaus
sveikatai. Norédami gauti daugiau informacijos,
kreipkités j montuotojg arba vietos valdZios
institucija.

Lietuviskai

16









DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o. DAIKIN EUROPE N.V.
U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzen Skvriiany, Czech Republic Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

Copyright 2017 Daikin

E H [ 3P486799-1B 2021.02



	ATSARGUMO PRIEMONĖS
	PRIEŠ PRADEDANT EKSPLOATUOTI
	VEIKIMO DIAPAZONAS
	MONTAVIMO VIETA
	EKSPLOATAVIMO TVARKA
	VEIKIMO CHARAKTERISTIKOS
	OPTIMALUS EKSPLOATAVIMAS
	TECHNINĖ PRIEŽIŪRA (TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PERSONALUI)
	NE ORO KONDICIONIERIAUS GEDIMAI
	TRIKČIŲ ŠALINIMAS
	ŠALINIMO REIKALAVIMAI

