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Takk for at du kjapte dette luftkondisjoneringsanlegget
fra Daikin. Les denne driftshandboken grundig fer du
tar i bruk luftkondisjoneringsanlegget. Den vil fortelle
om riktig bruk av enheten og gi deg hjelp i tilfelle det
skulle oppsta problemer. Ta vare pa handboken til
senere bruk etter at du har lest den. Videre ma du
sgrge for at denne driftshandboken overleveres til

en ny bruker som tar over ansvaret for driften.

Originalinstruksjonene er skrevet pa engelsk.
Alle andre sprak er oversettelser av
originalinstruksjonene.

Denne driftshandboken gjelder innendgrsenheten.
Se ogsa driftshandbgkene som felger med
utendgrsenheten og fjernkontrollen.

Viktig informasjon om kjalemiddelet
som brukes

Dette produktet inneholder fluoriserte drivhusgasser.
Gassene ma ikke luftes ut i atmosfaeren.

Type kjglemiddel™: R410A eller R32
GWP®@-verdi for R410A er 2087,5
GWP®-verdi for R32 er 675

™ Informasjon om kjglemediet som brukes, finnes pa
merkeplaten til utendgrsenheten.
@ GWP = global oppvarmingsevne

Regelmessige inspeksjoner knyttet til kjslemedielek-
kasje kan vaere pabudt, avhengig av europeiske eller
lokale lover. Ta kontakt med naermeste forhandler for
a fa mer informasjon.

MERKNAD
Gjeldende forskrifter om fluoriserte drivhusgasser

krever at kjglemiddelmengden i enheten er angitt
bade i vekt og CO--ekvivalent.

Formel for & beregne mengden i CO,-ekvivalent
tonn:

GWP-verdi for kjglemiddel x total kjglemiddel-
mengde [i kg] / 1000

Kontakt installatgren hvis du vil ha mer informasjon.

Dette apparatet er fylt med R32.

1. SIKKERHETSREGLER

Du bear lese denne driftshandboken naye for bruk for & dra full
nytte av hvordan luftkondisjoneringsanlegget fungerer, samt for
a unnga funksjonsfeil som falge av feilaktig handtering.

Dette apparatet er ment brukt av en ekspert eller
kvalifiserte brukere i butikker, i lettindustri og pa
garder, eller for kommersielle formal av ikke-
profesjonelle.

Anlegget kan betjenes av barn fra de er 8 ar, og av
personer med svekkede fysiske, sensoriske eller
mentale evner, eller med manglende erfaring og
kunnskap, dersom de er under tilsyn eller har fatt
opplaring i hvordan anlegget brukes pa en trygg mate
og de forstar hvilke farer dette medfarer. Barn ma ikke
leke med anlegget. Rengjoring og vedlikehold skal
bare utfgres av personer som beskrives i handboken.

Anlegget er ikke beregnet for bruk av sma barn eller
personer som ikke er i stand til a betjene
luftkondisjoneringsanlegg.

Det kan forarsake personskade eller elektrisk stat.

* Denne handboken klassifiserer forholdsregler
som ADVARSEL og FARE. Sorg for a felge alle
forholdsreglene nedenfor: de er viktige for a trygge
sikkerheten.

AADVARSEL ..... Angir en potensielt farlig situasjon som
kan fare til dad eller alvorlig personskade
hvis den ikke unngas.

A FARE............... Angir en potensielt farlig situasjon som,
hvis den ikke forhindres, kan medfare
mindre eller moderat personskade.

Kan ogsa brukes til & varsle om risikabel
bruk.

* Nar du har lest handboken, skal den oppbevares pa
et praktisk sted slik at du kan ta den frem ved behov.
Hvis utstyret overleveres til en ny bruker, skal ogsa
handboken fglge med.

— /\ ADVARSEL

Nar luftkondisjoneringsanlegget ikke fungerer som det
skal (avgir brent lukt e.l.), skal du sla av stremmen til
luftkondisjoneringsanlegget og kontakte narmeste
forhandler.

Fortsatt drift under slike omstendigheter kan fgre til feil,
elektrisk stgt eller brann.

Ta kontakt med naermeste forhandler hvis du skal gjere
endringer p4, reparere og vedlikeholde
luftkondisjoneringsanlegget.

Feilaktig utfgrelse kan medfere vannlekkasje, elektrisk stgt
eller brann.

Sorg for a bruke sikringer med riktig amperestyrke.
Bruk ikke feil sikringer, kobbertrad eller annet som
erstatning, for dette kan forarsake elektrisk stat, brann,
personskade eller skade pa luftkondisjoneringsanlegget.

Ta kontakt med narmeste forhandler hvis
luftkondisjoneringsanlegget kommer under vann som
folge av naturkatastrofe, for eksempel flom eller orkan.
Luftkondisjoneringsanlegget ma i sa fall ikke betjenes,
ellers kan det forarsake funksjonsfeil, elektrisk stat eller
brann.
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Start eller stopp luftkondisjoneringsanlegget med
fiernkontrollen. Du ma aldri bruke strembryteren

til & gjere dette.

Ellers kan det forarsake brann eller vannlekkasje. Hvis
det er installert en automatisk omstartskontroller mot
strgmbrudd og strammen kommer tilbake, vil viften
plutselig begynne a rotere og kan forarsake personskade.

Luftkondisjoneringsanlegget ma ikke brukes

i omgivelser med oljedamp, for eksempel matoljedamp
eller maskinoljedamp.

Oljedamp kan forarsake sprekkskader

i luftkondisjoneringsanlegget, elektrisk stot eller brann.

lkke bruk brennbare materialer (for eksempel
harspray eller insektmiddel) i na@rheten av
luftkondisjoneringsanlegget.

lkke rengjer luftkondisjoneringsanlegget med

organiske lgsningsmidler, for eksempel malingstynner.

Bruk av organiske Igsningsmidler kan fare til sprekkskader
pa luftkondisjoneringsanlegget, elektrisk stgt eller brann.

Luftkondisjoneringsanlegget ma ikke brukes pa steder
med mye oljeos, for eksempel kjgkken, eller der det
finnes brennbar gass, etsende gass eller metallstov.
Bruk av luftkondisjoneringsanlegget pa slike steder kan

forarsake brann eller skader pa luftkondisjoneringsanlegget.

Veer forsiktig sa det ikke oppstar brann ved
kjolemedielekkasje.

Hvis luftkondisjoneringsanlegget ikke fungerer som

det skal, dvs. ikke produserer kald eller varm luft, kan
dette skyldes kjglemedielekkasje. Kontakt neermeste
forhandler for a fa hjelp. Kjglemediet som brukes til
luftkondisjoneringsanlegget er trygt og lekker normailt ikke.
Men hvis kjglemediet lekker og kommer i kontakt med en
apen brenner, et varmeapparat eller en gasskomfyr,

kan det danne farlige forbindelser. Sla av
luftkondisjoneringsanlegget og kontakt naermeste
forhandler. Sla pa luftkondisjoneringsanlegget etter at
kvalifisert servicepersonell har bekreftet at lekkasjen

er reparert.

Stikk ikke inn gjenstander som stenger, fingrer eller
liknende, i luftinntaket eller luftutlepet.

Det kan fgre til personskade som fglge av kontakt med
luftkondisjoneringsanleggets hurtiggaende vifteblader.

Kontakt na@rmeste forhandler angaende rengjering

av innsiden av luftkondisjoneringsanlegget.

Feilaktig rengjgring fare til brudd i plastdeler, vannlekkasje
og annen skade, i tillegg til elektrisk stat.

Var oppmerksom pa at hvis du over tid utsettes direkte
for kald eller varm luft fra luftkondisjoneringsanlegget,
eller hvis du utsettes for luft som er for kald eller for
varm, kan dette vaere skadelig for den fysiske helsen.

Kontakt narmere forhandler om installeringsarbeidet.
Utfares arbeidet selv, kan dette fare til vannlekkasje,
elektrisk stot eller brann.

Kontakt fagfolk ved montering av ekstrautstyr, og serg
for at du bare bruker ekstrautstyr som er angitt av
produsenten.

Hvis du pa egen hand utfgrer et mangelfullt arbeid, kan
dette forarsake vannlekkasje, elektrisk stat eller brann.

Ta kontakt med naermeste forhandler hvis du skal flytte
eller installere luftkondisjoneringsanlegget pa nytt.
Feilaktig installering kan medfere lekkasje, elektrisk stot
eller brann.

Sorg for a jorde luftkondisjoneringsanlegget.

Luftkondisjoneringsanlegget ma ikke jordes til vannrer,
lynavleder eller telefonjordleder.

Feil jording kan medfgre elektrisk stat eller brann.
Spenningsstet fra lynnedslag eller andre kilder kan
medfere skade pé luftkondisjoneringsanlegget.

Sorg for a installere jordfeilbryter.
Det kan medfgre elektrisk stet eller brann hvis jordfeilbryter
ikke installeres.

Sorg for a bruke en egen stromtilforsel for
luftkondisjoneringsanlegget.

Bruk av annen strgmtilfgrsel kan fgre til varmgang, brann
eller skader pa luftkondisjoneringsanlegget.

Kontakt forhandleren for a fa vite hva som ma gjeres

i tilfelle kjslemedielekkasje.

Nar luftkondisjoneringsanlegget skal installeres i et lite rom,
ma du serge for at en eventuell kjglemedielekkasje ikke
overstiger konsentrasjonsgrensen. Ellers kan dette
forarsake ulykke som fglge av oksygenmangel.

Apparatet skal oppbevares slik at man unngar meka-
nisk skade og i et godt ventilert rom uten kontinuerlig
aktive antenningskilder (for eksempel: apen flamme,
en gassdrevet enhet i bruk eller en elektrisk varmeovn),
og rommets storrelse skal vaere slik det er beskrevet

i installeringshandboken (kun for R32-kjelemiddel).

— /\\ FARE

Barn ber ha tilsyn for a sikre at de ikke leker med
innendgrsanlegget eller fjernkontrollen.

Utilsiktet drift forarsaket av barn kan fere til personskade
eller elektrisk stat.

La ikke barn klatre eller plassere gjenstander pa
utendgrsanlegget.
Fall kan medfare personskade.

La ikke barn leke pa eller rundt utendersanlegget.
Hvis de er uforsiktige ved anlegget, kan det medfare
personskade.

Sorg for at verken barn, planter eller dyr utsettes
direkte for luftstremmen fra innendgrsanlegget,
fordi dette kan ha en ugunstig innvirkning.

Plasser ikke brennbare sprayflasker eller bruk
sprayflasker i narheten av luftkondisjoneringsanlegget,
fordi dette kan medfere brann.

Luftkondisjoneringsanlegget eller fiernkontrollen ma
ikke vaskes med vann, for dette kan fare til elektrisk
stot eller brann.

lkke plasser vannbeholdere (blomstervaser o.l.) pa
innendgrsanlegget, fordi dette kan fore til elektrisk
stot eller brann.

lkke plasser brennbare beholdere, for eksempel
spraybokser, neermere enn 1 m fra luftutlopet.
Beholderne kan eksplodere fordi de varmes opp av luften
fra innendars- eller utendgrsanlegget.

Sla av stremmen nar luftkondisjoneringsanlegget ikke
skal brukes pa en stund (kun for R410A-kjolemiddel).
Ellers kan luftkondisjoneringsanlegget bli varmt eller
begynne & brenne som fglge av stavansamling.

Plasser ikke gjenstander rett i naerheten av
utendersanlegget, og unnga at levverk og

smastein samler seg rundt anlegget.

Lavverk er et arnested for smadyr, som kan komme inn
i anlegget. Nar slike dyr kommer inn i anlegget, kan de
forarsake funksjonsfeil, rgyk eller brann nar de kommer
i kontakt med elektriske deler.
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Betjen ikke anlegget med vate hender. Dette er for
a unnga elektrisk stot.

Beror aldri de innvendige komponentene

i fiernkontrollen.

Bergring av enkelte innvendige komponenter vil forarsake
elektrisk stgt og skade pa fiernkontrollen. Kontakt
naermeste forhandler angaende kontroll og justering

av innvendige komponenter.

Rommet ma luftes tilstrekkelig dersom det brukes utstyr
med brenner sammen med luftkondisjoneringsanlegget
for @ unnga oksygenmangel.

Plasser ikke fjernkontrollen der det er fare for at den

kan bli vat.

Hvis det kommer inn vann i fiernkontrollen, er det fare for
elektrisk lekkasje og skade pa elektroniske komponenter.

Risten pa utlepssiden til utendersanlegget ma ikke
fjernes.

Risten beskytter mot anleggets hurtiggadende vifte, som kan
forarsake personskade.

Kontroller at anleggets stativ og koblinger ikke er
skadet etter lengre tids bruk.

Hvis de brukes med feil, kan enheten falle ned og forarsake
skade.

Bergr ikke luftinntaket eller aluminiumsribbene pa
luftkondisjoneringsanlegget fordi det kan forarsake
personskade.

Plasser ikke gjenstander som ikke taler fuktighet,
rett under innendors- eller utendgrsanleggene.
Under visse forhold kan kondens pa anlegget

eller kjslemediergrene, smuss i luftfilteret eller
dreneringsblokkering fare til drypping, slik at den
aktuelle gjenstanden blir skitten eller gdelagt.

Plasser ikke apparater med apen flamme pa steder som
utsettes for luftstrammen fra luftkondisjoneringsanlegget,
fordi dette kan svekke forbrenningen fra brenneren.

Ikke blokker luftinntak eller -utlep.
Svekket luftstram kan medfare utilstrekkelig yteevne eller
problemer.

Luftkondisjoneringsanlegget ma ikke brukes til andre
formal enn det som er tilsiktet.
Luftkondisjoneringsanlegget ma ikke brukes til & avkjgle
presisjonsinstrumenter, mat, planter, dyr eller kunstverk,
fordi dette kan forringe ytelsen, kvaliteten og/eller levetiden
til disse gjenstandene.

Luftkondisjoneringsanlegget ma ikke installeres der
det kan utsettes for lekkasje av brennbar gass.

Ved gasslekkasje kan gassansamlinger i naerheten

av luftkondisjoneringsanlegget forarsake brann.

Legg opp dreneringsrgrene slik at fullstendig
drenering sikres.

Dreneringsvannet vil ikke renne ut hvis dreneringsrgrene
ikke er lagt opp slik de skal. Dermed kan det samle seg
smuss og rester i dreneringsrgrene som kan forarsake
vannlekkasje. Hvis dette skjer, ma du stanse
luftkondisjoneringsanlegget og kontakte nsermeste
forhandler for a fa hjelp.

Ikke sla av strembryteren med mindre du kan lukte at
noe brenner, eller nar det utfgres reparasjoner,
inspeksjon eller rengjgring av enheten.
Kjglemiddellekkasje kan ikke registreres pa annen mate.
(Kun for R32-kjglemiddel)

Enheten ma ikke monteres i forseglede, meget lufttette
vearelser eller rom der doren er tettet (kun for R32-
kjoslemiddel).

Ikke bruk lett antennelige stoffer (f.eks. harspray,
insektmidler osv.) i naerheten av enheten.

Det kan fare til elektrisk stat, brann eller at
kjglemiddelsensoren registrerer feil (kun for R32-
kjglemiddel).

Den ma ikke monteres pa steder der det foreckommer
royk, gass, kjemikaler osv.

Det er en mulighet for at sensorene inne i innendarsenheten
kan registrere disse og vise det som en kjglemiddellekkasje
(kun for R32-kjglemiddel).

Denne enheten er utstyrt med elektriske
sikkerhetstiltak. For & virke ma enheten alltid vaere
tilkoblet strom etter montering, med unntak av korte
serviceperioder (kun for R32-kjolemiddel).

For rengjering ma du stanse enheten, sla av
strembryteren eller dra ut stremforsyningens ledning.
Etter rengjoring ma du raskt sla strembryteren pa
igjen.

* MERKNAD TIL SERVICEPERSONELL

— /\ FARE

Les felgende for & opprettholde sikkerheten.

Ikke operer enheten mens innsugningsristen

er apen.

* Viften kan rotere og forarsake personskade.

Searg for a skru fast stopperen for innsugningsristen.

* Hvis skruen ikke er strammet helt til, kan
innsugningsristen falle av og du kan skade
fingrene pa viften.

* Etter installasjon, service eller vedlikehold ma
du sa@rge for a montere pa plass ristens stopper
med skruene.

(HogL,ialt 2 stk.: se nedenfor.)

Ristens feste

Frontpanel

Ristens stopper

Innsugningsrist
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—/\ ADVARSEL
Kan forarsake elektrisk stet, antennelse eller
brann

* Fgr du begynner a inspisere de elektriske delene
(kontrollboks, viftemotor, dreneringspumpe, osv.),
ma du sla av all strgm til
luftkondisjoneringsanlegget (adapter for
stramledninger er inkludert), ellers kan
du fa elektrisk stgt.

* Nar du rengjer varmeveksleren, ma du serge
for & ta av bryterboksen, viftemotoren og
dreneringspumpen.

Vann eller rengjgringsmiddel kan svekke
isolasjonen av elektriske komponenter og
medfere at disse komponentene kortsluttes.

—A FORSIKTIG! ELEKTRISK STQT
* P& grunn av hgy spenning ma du vente med
a apne lokket pa kontrollboksen til det er gatt
ti minutter etter at vernet er slatt av.
* Nar boksen er apnet, maler du spenningene
i punktene som vises under kretskortet med
en tester og kontrollerer at spenningene ikke
er hgyere enn 50 V likestrgm.
Ikke berar streamfgrende deler nar du utfgrer dette
arbeidet.

Kontrollboks

Kretskort

Punkter for maling
av restspenning ‘

* Driften starter igjen automatisk etter et
strgmbrudd.

Se i kapittelet "FEILS@KING". At passende tiltak
iverksettes, pa grunnlag av alvorsgraden.

2. HVA SOM SKAL GJGRES
FOR DRIFT

Denne driftshandboken er beregnet for falgende
systemer med standard styring. Far anlegget tas

i bruk, ta kontakt med naermeste Daikin-forhandler
angaende hvilken drift som passer for anlegget.

% Innenda@rsenhet

Utendgrsenhet

MERK
* Les driftshandboken som falger med
fiernkontrollen du bruker.

Hvis din installasjon har et tilpasset kontrollsystem,
ma du sperre Daikin-forhandleren om operasjonen
som svarer til ditt system.
¢ Varmepumpe
Dette systemet har driftsmodi for
KJGLING, OPPVARMING, AUTOMATISK,
TORKEPROGRAM og KUN VIFTE.

FORHOLDSREGLER FOR ANLEGG
MED GRUPPEKONTROLL ELLER
KONTROLLSYSTEMER MED TO
FJERNKONTROLLER

Dette anlegget har to andre styringssystemer

i tillegg til individuelt styringssystem (én fiernkontroll
styrer ettinnendgrsanlegg). Kontroller falgende hvis
anlegget tilhgrer falgende type styringssystem.

. C}ruppestyringssystem
En fjernkontroll styrer inntil 16 innendgrsanlegg.
Alle innendgrsanleggene har samme innstilling.

* Styringssystem med to fjernkontroller
To fjernkontroller styrer ett innendarsanlegg
(ved gruppestyresystem er det én gruppe
innendgrsanlegg)

MERK

» Kontakt Daikin-forhandleren hvis du endrer
kombinasjonen eller innstillingen av gruppekontroll
og kontrollsystem med to fjernkontroller.

¢ Du ma ikke selv endre kombinasjonen
av og innstillingene for gruppestyring og
styringssystemer med to fjernkontroller, men
kontakt forhandleren hvis dette skal gjgres.
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Navn pa og funksjoner for delene

Se figuren pa side 1

Innenda@rsenhet

Utendarsenhet

Fjernkontroll

Inntaksluft

Utblast luft

- 0D QO |T|Q

Luftutlep

Luftstremklaff (klaff for justering av vertikal
luftstremretning)

«Q

h Luftstremklaff (klaff for justering
av horisontal luftstrgmretning)

Kjolemedierar, tilkobling for elektriske
ledninger, jordledning

j | Dreneringsrar

Luftinntak
k | Det innebygde luftfilteret fierner stov
0g smuss.

Jordledning
I | Ledning til jord fra utendarsanlegget for
a forhindre elektrisk stgt og brann.

Informasjonskrav for
viftekonvektorenheter

INFORMASJON FOR IDENTIFIKASJON AV MODELLEN(E)
SOM INFORMASJONEN GJELDER FOR: AVA125AMVE

Vare Symbol | Verdi |Enhet |Vare Symbol | Verdi |Enhet
Avkjo-
lingskapa- i
et T | Pratea,c | 783 | kw | TQREOKISK | Py | 024 | kW
(felbar)
- Niva pa lydef-
ﬁr\llgjsiapa- fekt (per hastig-
sitet Prated ¢ | 4,27 kW | hetsinnstilling, Lwa 63 dB
(latent) hvis tllligj)enge-
Oppvar-
mingska- | Pryeqn | 13,50 | kW -
pasitet
Kontaktin- | DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.
formasjon |U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzef Skvriiany, Czech Republic

3. DRIFTSOMRADE

Hvis temperaturen eller fuktigheten ligger utenfor
disse grensene, kan sikkerhetsanordninger tre

i funksjon og luftkondisjoneringsanlegget kan ikke
fungere, eller det kan enkelte ganger dryppe vann
fra innendgrsanlegget.

Se fglgende tabell for kombinasjon med R410A-
utendgrsenheten:

Utendors- - .
enheter Kjeling Oppvarming
Utendgars- o R
-5~46°C DB -15~15°C WB
RZQ temperatur
200~250 Innenders-
temperatur 14~28°C WB 10~27°C DB
Utendgrs-
-15~50°C DB -20~15,5°C WB
RZQG temperatur
71~140 Innenders-
temperatur 12~28°C WB 10~27°C DB
Utendgars-
-15~46°C DB -15~15,5°C WB
RZQSG temperatur
7~140 Innenders-
temperatur 14~28°C WB 10~27°C DB
Innendaers Iuftfuktighet <80%"

Se fglgende tabell for kombinasjon med R32-
utendgrsenheten:

Utendorse - .
nheter Kjoling Oppvarming
Utendgars- o -20~24°C DB
-20~52°C DB 180
RZAG temperatur -20~18°C WB
71~140 Innenders- 17~38°C DB 10~27°C DB
temperatur 12~28°C WB
Utendors- -15~21°C DB
-15~46°C DB o
RZASG temperatur -15~15,5°C WB
71~140 Innendgrs- 20~38°C DB 10~27°C DB
temperatur 14~28°C WB

Innenders luftfuktighet <80%"

“ For & unnga kondens og vann som drypper ut av
enheten. Hvis temperaturen eller fuktigheten ligger
utenfor disse forholdene, vil sikkerhetsenheter kanskje
bli aktivert og klimaanlegget vil kanskje ikke fungere.

D B: Tarrkuletemperatur
WB: Vatkuletemperatur

Innstillingstemperaturomradet for fiernkontrollen er 16°C
til 32°C.
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4. INSTALLERINGSSTED

Om installeringssteder

* Er luftkondisjoneringsanlegget installert pa
et sted med god ventilasjon og der det ikke
finnes noen hindringer rundt?

* Bruk ikke luftkondisjoneringsanlegget pa
felgende steder.

. Hvor det er mye mineralolje, f.eks. boreolje

. Hvor det er mye salt, f.eks. pa en strand

. Hvor det finnes svovel, f.eks. naer varme kilder

. Hvor det er betydelige spenningssvingninger,
f.eks. pa en fabrikk eller et anlegg

. Kjgretay og skip

. Hvor det er mye oljesprut og damp,
f.eks. pa et kjokken.

g. Hvor det er maskiner som genererer

elektromagnetiske balger
h. Hvor det er syreholdig og/eller basisk damp

* Er anlegget beskyttet mot sng?
Kontakt forhandleren hvis du vil ha mer
informasjon om beskyttelseshetter mot sng, osv.

O 0T

—~ O

Om ledningsopplegg

* Hele ledningsopplegget ma installeres av en
autorisert elektriker.
Sper forhandleren om & legge opp ledningene.
Gjgr aldri dette selv.

» Sorg for at det finnes en separat stromtil-
forselskrets for dette luftkondisjonerings-
anlegget, og at alt elektrisk arbeid utferes av
kvalifisert personell i henhold til lokale lover og
bestemmelser.

— /\ ADVARSEL

Du ma forebygge farlige situasjoner som folge
av utilsiktet tilbakestilling av den termiske
sikringsautomaten: Dette apparatet MA IKKE
tilfores strom via en ekstern bryterenhet, som
f.eks. en tidsbryter, eller kobles til en krets som
stremleverandgren jevnlig slar PA og AV.

Var oppmerksom pa driftslyder

* Er folgende steder valgt?
a. Et sted som téler vekten av luftkondisjonerings-
anlegget og med mindre driftsstgy og vibrasjoner.
b. Et sted som taler den varme luftstrammen
fra luftutlgpet til utendersanlegget og der
driftslydene ikke er til sjenanse for naboene.

* Er du sikker pa at det ikke er noen hindringer
neer luftutlopet til utendersanlegget?
Slike hindringer kan fgre til redusert ytelse og
hayere driftslyder.

* Hvis det oppstar unormale lyder under bruk,
stanser du driften av luftkondisjonerings-
anlegget med fjernkontrollen og kontakter
forhandleren.

Om drenering av dreneringsror

* Er dreneringsrorene lagt opp riktig slik at de
sikrer fullstendig drenering?
Hvis dreneringsragrene ikke er lagt opp riktig, kan
det samle seg smuss og rester i dreneringsrgret
som forarsaker vannlekkasje. Hvis dette skijer,
ma du stanse luftkondisjoneringsanlegget og
kontakte forhandleren for a fa hjelp.

5. DRIFTSPROSEDYRE

Les driftshandboken som felger med
fjernkontrollen.

* Driftsprosedyren varierer med varmepumpe
og vanlig kjgling. Kontakt Daikin-forhandleren
for a fa bekreftet anleggstypen.

¢ For a beskytte enheten slar du pa
hovedstrembryteren 6 timer far bruk.

* Hvis hovedstrgmtilfarselen blir slatt av mens
anlegget gar, vil anlegget starte automatisk
nar strammen slas pa igjen.

6. KARAKTERISTIKA VED DRIFT

[KARAKTERISTIKA VED KJOLEDRIFT
(DRIFT MED KJGLING OG DRIFT MED
AUTOMATISK KJGLING)]

* Hvis DRIFT MED KJQLING brukes ved lav
innendarstemperatur, vil det dannes rim pa
varmeveksleren til innendgrsanlegget. Dette kan
redusere kjolekapasiteten. | sa fall gar systemet
automatisk over til DRIFT MED AVISING for en
stund.

Lav luftstremhastighet brukes til a forhindre
fuktighetsgkning.

* Nar utendgrstemperaturen er hay, tar det litt tid
for innendarstemperaturen oppnar innstilt
temperatur.

[KARAKTERISTIKA VED VARMEDRIFT
(DRIFT MED OPPVARMING OG DRIFT
MED AUTOMATISK OPPVARMING)]

START AV DRIFTEN

* Det tar vanligvis lenger tid for DRIFT MED
OPPVARMING nar innstilt temperatur
sammenliknet med DRIFT MED KJGLING.
Det anbefales & starte driften pa forhand via
DRIFT MED TIDSBRYTER.
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Gjor folgende for a forhindre redusert
oppvarmingskapasitet og utlgp av kaldluft.

NAR DRIFTEN STARTES OG ETTER DRIFT

MED AVISING

* Det benyttes et varmluftsirkulasjonssystem,
og derfor tar det litt tid far hele rommet er varmet
opp etter at anlegget er startet.

* Innendgrsviften gar automatisk for & avgi
en lett luftstrgm inntil temperaturen inne
i luftkondisjoneringsanlegget nar et visst niva.
Nar dette skjer, viser fiernkontrollen "
Ikke foreta deg noe, men vent et gyeblikk.

* Fjernkontrollen viser hvilken luftstramhastighet
som er innstilt.

DRIFT MED AVISING (drift med fjerning av

rim fra utendersanlegget)

* Etter hvert som rimlaget pa konvektoren til
utendarsanlegget gker, reduseres varmeeffekten
og systemet gar over i modusen AVISING.

* Viften pa innendgrsanlegget stopper, og pa
fiernkontrollen vises "

Fjernkontrollen viser hvilken luftstremhastighet
som er innstilt.

* Etter 6 til 8 minutter (maks. 10 minutter)

i AVISING gar systemet tilbake til OPPVARMING.

* Nar driften gar over til DRIFT MED
OPPVARMING under eller etter DRIFT MED
AVISING, kommer det hvit take ut av luftutlgpet
til utendgrsanlegget.

(Se "VI." pa side 14.)

* Det kan hgres en hveselyd og en "sjo"-lyd under

akkurat denne driften.

Om utetemperaturen og

oppvarmingskapasiteten

* Oppvarmingskapasiteten til
luftkondisjoneringsanlegget avtar
etter hvert som utetemperaturen faller.
Luftkondisjoneringsanlegget bar da brukes
sammen med andre oppvarmingssystemer.

MERK

* Ved bruk av forbrenningsapparater ma du jevnlig
lufte ut rommet.

* |Ikke bruk forbrenningsapparatet der luften fra
luftkondisjoneringsanlegget blases rett mot det.

» Nar varmluften ligger oppunder taket og det er
kaldt langs gulvet, anbefaler vi at det benyttes
en sirkulasjonsvifte (en vifte som sirkulerer luften
inne i rommet). Forhgr deg med forhandleren hvis
du trenger flere detaljer.

* Nar innendgrstemperaturen overstiger innstilt
temperatur, avgir luftkondisjoneringsanlegget
en svak bris (gar over til hviskemodus).
(Fjernkontrollen viser hvilken luftstremhastighet
som er innstilt.)

[KARAKTERISTIKA VED TORKEPROGRAM]

* Denne driften senker fuktigheten uten & senke
innendarstemperaturen, og stiller automatisk inn
luftstremhastigheten og temperaturen. Derfor
viser ikke fjernkontrollen luftstramhastigheten og
innstilt temperatur. Innendgrstemperaturen som
registreres nar du trykker pa driftsknappen, er den
innstilte temperaturen.
Nar innendgrstemperaturen senkes, kan
luftutigpet fra luftkondisjoneringsanlegget stanse.

» Hvis TORKEPROGRAM brukes ved lav
innendarstemperatur, vil det dannes rim pa
varmeveksleren til innendarsanlegget. | sa fall
gar systemet automatisk over til DRIFT MED
AVISING for en stund.

MERK

* Hvis temperaturen senkes for mye, skift til
KJGLEDRIFT én gang, og stopp deretter driften.
Nar temperaturen gker til et passelig niva, start
TORKEPROGRAM igjen.

Merk: TORKEPROGRAM kan ikke brukes nar
innendgrstemperaturen er 20°C eller
lavere.

[NIVA PA LYDTRYKK]
* Nivaet pa lydtrykk er lavere enn 70 dB(A).

“\TD

Luftstreamretningen kan justeres pa 2 forskjellige
mater.

JUSTERE
LUFTSTROMRETNINGEN

A. Retning venstre
og hgyre (fjernkontroll)

B. Retning opp og ned
(for hand)

A.Venstre og hoyre retning
(Horisontal luftstremretning)
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Trykk pa JUSTERINGSKNAPPEN FOR
LUFTSTRAOMRETNING for a velge retning.

0 Symbolet for
BALR LUFTSTREGMRETNING
Qapr® svinger som vist til venstre,
W og luftstremretningen endres

kontinuerlig. (Automatisk
svingeinnstilling.)

Trykk pa

‘ 1 JUSTERINGSKNAPPEN FOR
LUFTSTRZMRETNING for
a velge den luftstramretningen
du vil ha.

] Symbolet for

/ LUFTSTRGMRETNING slutter
e a svinge, og luftstremretningen
er stabil (innstilling av stabil
luftstremretning).

Bevegelse av hgyre og venstre

luftstremklaffer

* | forholdene nedenfor styrer mikroprosessoren
luftstramretningen slik at den kan variere fra det
som vises.

* Narinnendarstemperaturen er hgyere enn den
innstilte temperaturen (VARMEDRIFT). (Luften
slippes ut fra midten.)

* Under AVISINGSDRIFT nar VARMEDRIFT
starter (VARMEDRIFT). (Luften slippes ut
fra midten.)

B.Retning opp og ned

(Vertikal luftstramretning)
Luftstramretningen opp og ned kan festes for hand
til snsket posisjon.

Justere luftstram opp og ned (for hand)

S

[

SLIK JUSTERER DU LUFTSTROMMEN OPP
OG NED

De horisontale klaffene pa luftutigpet bestar av gvre
klaffer, sammenkoblede klaffer (gruppe nr. 1 og
gruppe nr. 2) og nedre klaffer.

Juster klaffene vertikalt for hand. Det er effektivt
nar klaffene vender litt oppover for kald luft og litt
nedover for varm luft.

| tillegg er klaffene inndelt i gruppe nr. 1 og gruppe
nr. 2, og det gjor det mulig med opp- og ned-
luftstrgm.

Dette er effektivt for & kontrollere
innendgrstemperaturen naer
luftkondisjoneringsanlegget.

/ \

AN
L( Nz \
] Gruppe nr.
.—-\\ ﬂ

7
\ /

\/

Pa
N

|
|
)

Gruppe nr. er stemplet pa toppen og baksiden
av hver klaff.

Horisontale klaffer

@vre klaffer

Sammenkoblede klaffer X
for gruppe nr.2 (x4) \{
Sammenkoblede klaffer—* c
for gruppe nr.1 (x2)

Nedre klaffer

Blasing oppover

Horisontale klaffer

Vertikal blasing

MERK

* Drift av enheten med overlappende gvre, nedre
og sammenkoblede klaffer, og luftutlapet lukket,
kan fare til drypping av kondensat. Sgrg for a ikke
sperre luftutlgpet ved & blokkere det med a@vre,
nedre eller sammenkoblede klaffer.
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* |kke still de horisontale klaffene for langt nedover.
Dette kan fare til driftsfeil nar luften fra luftutlepet
suges inn i innsugningsristen.

Z

N
N
Y
Z
S S
A o |

7. OPTIMAL DRIFT

Falg forholdsreglene nedenfor for & sikre at

anlegget fungerer som det skal.

* Bruk gardiner eller persienner for & unnga at det
kommer inn direkte sollys i rommet nar anlegget
gar i KIGLEDRIFT.

* Hold dgrer og vinduer lukket. Dersom dgrer og
vinduer blir stdende apne, vil luften i rommet slippe
ut og redusere virkningen av nedkjglingen eller
oppvarmingen.

* Plasser aldri gjenstander neer inntil luftinntaket
eller -utlgpet til anlegget. Dette kan fare til
redusert effekt eller at driften stanser.

* Juster romtemperaturen riktig slik at det blir et
komfortabelt inneklima. Unnga overdreven
oppvarming og kjaling.

Ellers vil du slgse med strgmmen.

* Nar symbolet " .g= " eller "Luftfilter ma rengjgres"
vises, ber du kvalifisert servicepersonell om
a rengjgre filtrene.

(Se "VEDLIKEHOLD" pa side 10.)
Hvis anlegget kjgres med skittent luftfilter, kan det
fore til redusert kapasitet eller funksjonsfeil.

* Installer TV, radio og stereo minst 1 m unna
innendgrsanlegget og fiernkontrollen.

Bildene kan blir uklare og det kan oppsta stay.

* Sla av strembryteren nar anlegget ikke skal
brukes over en lengre periode (kun for R410A-
kjglemiddel). Nar hovedstrambryteren er slatt pa,
forbrukes det likevel litt strgam selv om systemet
ikke er i drift. (*1) Sla av strambryteren for & spare
energi. Nar anlegget skal settes i drift igjen, slar
du pa strembryteren 6 timer for driften starter for
a sikre en myk oppstart. (Se "VEDLIKEHOLD" pa
side 10.) (*2)

*1 Hvor mye strgm som brukes nar
utendersanlegget ikke er i drift, avhenger

av modellen.

*2 Innstillingen fer streambryteren slas av, blir
lagret. (Innstillingen for tidsbryter nulistilles.)

* Bruk justeringsfunksjonen for luftstremretning
fullt ut.

Kald luft samler seg langs gulvet, og varm luft
samler seg oppunder taket.
Still inn luftstreamretningen horisontalt under
KJGLING eller TARKEPROGRAM, og still den
inn nedover under OPPVARMING.
Unnga at luften blases direkte pa personer.

* Bruk DRIFT MED TIDSBRYTER effektivt.
Det tar litt tid far innendgrstemperaturen oppnar
innstilt temperatur. Det anbefales a starte driften
pa forhand via DRIFT MED TIDSBRYTER.

8. VEDLIKEHOLD
(FOR SERVICEPERSONELL)

BARE KVALIFISERT SERVICEPERSONELL HAR
LOV TIL A UTF@RE VEDLIKEHOLD

— /\ ADVARSEL

* |kke bruk brennbare gasser (slik som harspray
eller insektspray) i naerheten
av luftkondisjoneringsanlegget.

* |Ikke tark over luftkondisjoneringsanlegget med
benzen eller tynner.
Dette kan forarsake sprekker, elektrisk stgt eller
brann.

—/\ FARE

* Vask ikke luftkondisjoneringsanlegget med vann.
Dette kan fare til elektrisk stat og brann.

» Sorg for a stanse driften og sla av strembryteren
nar du skal rengjare luftkondisjoneringsanlegget.
Ellers kan det fare til elektrisk stat eller
personskade.

* Etter rengjgring ma du raskt sla strambryteren pa
igjen.

MERK

* Luftfilteret ma ikke fjernes av annen arsak enn
ved rengjgring. Ellers kan hele anlegget bli
gdelagt.

* |kke installer noe annet (slik som kjgkkenpapir)
enn godkjente luftfiltre pa luftinntaket. Ellers kan
det fgre til redusert driftsytelse og forarsake
tilfrysing eller vannlekkasje.

SLIK RENGJZR DU LUFTFILTERET

Nar symbolet " .g=" eller "Luftfilter ma rengjeres"
vises pa fiernkontrollen, ma du rengjere luftfilteret.
* Det vises nar anlegget har kjort en stund.

Norsk
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MERK

» Du kan endre hvor lang tid det skal ga fer
symbolet vises. Kontakt forhandleren
hvis du vil ha informasjon om bruk av
luftkondisjoneringsanlegget pa skitne steder.

Flekker Tid fgr symbolet vises
Standard 2500 tlrper
(ca. 1 ar)
Nar det er 1250 timer
mye flekker (ca. et halvar)

* Nar tilsmussingen av luftfilteret ikke kan fjernes,
skift ut filteret med et nytt.
(Luftfilter for utskifting leveres som tilleggsutstyr.)
* Bruk ikke luftkondisjoneringsanlegget pa et sted
med mye olje. Hvis olje fester seg, rengjar
luftfilteret og innsugningsristen regelmessig.

1. Frigjer innsugningsristen.
Trekk lasespaken opp for & frigjgre det.

D

2. Apne innsugningsristen.
Skyv det sakte forover.

pin

MERK
* |kke trekk i frontpanelet. Det apnes kun litt.

3. Ta ut luftfiltrene.
Trekk filteret forsiktig opp og ut.

4. Rengjor luftfilteret.
Bruk en stavsuger (A), eller vask Iuftfilteret med
vann (B).

A)Bruke stgvsuger

B)Vaske med vann
Nar luftfilteret er svaert r
skittent, bruker du en Bi
myk kost og et ngytralt L U
vaskemiddel.

Fjern vannet, og terk filteret pa et skyggefullt
sted.

MERK

* |kke vask luftfilteret med vann som er varmere
enn 50°C, for det kan fare til skjolder og/eller
deformasjon.

 Utsett ikke anlegget for apen flamme, noe som
kan fare til forbrenning.

5. Sett luftfilteret pa plass.
Sett inn luftfilteret langs filterfaringen pa
innsugningsristen ved a fglge prosedyren
i trinn 3 i motsatt rekkefalge.

Luftfilter

Filterfaring

Innsugningsrist

05~
6. Lukk innsugningsristen.

Lukk innsugningsristen i motsatt rekkefglge av
det som er nevnt i trinn 2.

11
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7. Las innsugningsristen.
Skyv ned lasespaken i motsatt rekkefalge av det
som er nevnt i trinn 1.

8. Sla av symbolet " =" eller "Luftfilter ma
rengjeres"” som vises pa fjernkontrollen
etter at du har slatt pa stremmen.
Symbolet kan slas av uavhengig av om systemet
er i drift eller er stanset.
<For BRC1E, BRC1D>
* Se i driftshandboken som faglger med

fiernkontrollen hvis du vil ha flere opplysninger.
<For BRC1C>
* Trykk pa TILBAKESTILLINGSKNAPP FOR
FILTERVARSEL.

SLIK RENGJQR DU LUFTUTLQP,

INNSUGNINGSRISTEN, UTVENDIG

PANEL OG FJERNKONTROLL

* Tarkes med en myk, tarr klut.

* Hvis det er flekker som ikke gar av, tarker du over
med en godt oppvridd klut som er fuktet med
utvannet, ngytralt vaskemiddel. Deretter tgrker
du over med en tarr Klut.

* For rengjgring skal du tgrke av klaffene mens
du holder dem med handen. (Hvis du trykker for
hardt pa klaffene under rengjaering, kan de lgsne.)

MERK

* |[kke bruk bensin, benzen, tynner, poleringspulver
eller flytende insektmiddel som fas i handelen. Det
kan forarsake misfarging eller deformasjon.

* |kke bruk vann som er varmere enn 50°C. Det kan
forarsake misfarging eller deformasjon.

[RENGJGRING FOR OG ETTER

SESONGBRUK]

OPPSTART ETTER LENGRE
DRIFTSOPPHOLD

Kontroller felgende

» Kontroller at luftinntaket og luftutlepet ikke er
blokkert.
Fjern eventuelle hindringer.
Hindringer kan senke luftstremhastigheten
og fare til redusert ytelse og at enhetene gar
i stykker.

Gjor rent luftfilteret og utsiden.
* Nar du har rengjort luftfilteret, ma du serge for
a feste det tilbake pa plass.
(Se "VEDLIKEHOLD" pa side 10.)
* Sla av symbolet " .s= " eller "Luftfilter ma
rengjeres" som vises pa fjernkontrollen
etter at du har slatt pa strammen.
Symbolet kan slas av uavhengig av om systemet
er i drift eller er stanset.
<For BRC1E, BRC1D>
* Se i driftshandboken som fglger med
fiernkontrollen hvis du vil ha flere opplysninger.

<For BRC1C>
* Trykk pa TILBAKESTILLINGSKNAPP FOR
FILTERVARSEL.

Sla pa strembryteren minst 6 timer for drift.

* Dette er ngdvendig for & aktivere anlegget
forsiktig slik at det ikke blir gdelagt.

» Skjermen pa fiernkontrollen vises nar
streambryteren slas pa.

DRIFT MED OPPVARMING innen 6 timer etter at
det er tilfert strom til strembryteren.
* Noen modeller utfgrer falgende operasjon for
a beskytte enhetene.
Hvis DRIFT MED OPPVARMING utfgres
innen 6 timer etter at det er tilfart strgm til
streambryteren, stanser innendgrsviften i ca.
10 minutter mens utendgrsanlegget kjarer,
for a beskytte enhetene.
Operasjonen ovenfor utferes ikke bare under
installeringen, men hver gang streambryteren blir
slatt pa/av.

NODVENDIGE TILTAK NAR ANLEGGET
SKAL STANSES FOR EN LENGRE PERIODE

La systemet ga pa VIFTEDRIFT en halv dag for
a torke anlegget.
* Dette vil forhindre muggdannelse.
Sla av strembryteren (kun for R410A-kjglemiddel).
* Nar streambryteren er slatt pa, vil anlegget bruke litt
strgm selv om systemet ikke kjgrer.
Sla av strgmbryteren for & spare stram.
 Skjermen til fiernkontrollen vil slukke nar
streambryteren slas av.

Gjer rent luftfilteret og utsiden.
» Husk & sette tilbake luftfilteret etter rengjaring.
Se "VEDLIKEHOLD" pa side 10.

Norsk
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9. IKKE FUNKSJONSFEIL

| LUFTKONDISJONERINGSANLEGGET

For sikkerhets skyld er enheten utstyrt med en
lekkasjedetektor for kjglemiddel. For & virke ma
enheten alltid veere tilkoblet stram etter montering,
med unntak av korte serviceperioder (kun for R32-
kjglemiddel).

Foelgende symptomer indikerer ikke funksjonsfeil
i luftkondisjoneringsanlegget

DRIFT MED OPPVARMING innen 6 timer etter
at det er tilfort stram til strombryteren.

Noen modeller utfgrer fglgende operasjon for

a beskytte enhetene.

Hvis DRIFT MED OPPVARMING utfgres

innen 6 timer etter at det er tilfart strgm til
strambryteren, stanser innendgrsviften i ca.

10 minutter mens utendgrsanlegget kjarer,

for a beskytte enhetene.

Operasjonen ovenfor utfgres ikke bare under
installeringen, men hver gang strembryteren

blir slatt pa/av.

Ved komfortabel oppvarming anbefales det at du
ikke slar av strambryteren under DRIFT MED
OPPVARMING.

. SYSTEMET FUNGERER IKKE

Systemet starter ikke umiddelbart etter at det
er blitt trykket pa PA/AV-knappen.

Systemet starter ikke umiddelbart nar
knappen for TEMPERATURINNSTILLING er
tilbake i sin tidligere stilling etter at det er
blitt trykket pa knappen.

Hvis DRIFTSLAMPEN lyser, er systemet

i normal tilstand.

Det starter ikke umiddelbart pa grunn av en
sikkerhetsanordning som sgrger for at systemet
ikke overbelastes. Etter ca. 3 minutter vil
systemet sla seg pa igjen automatisk.
Systemet starter ikke nar symbolet
"% ) " vises pa skjermen, og det blinker
i noen sekunder etter at du har trykket pa en
driftsknapp.

Dette skyldes at systemet er under sentralisert
styring. Blinking pa skjermen indikerer at
systemet ikke kan styres fra fjernkontrollen.

DRIFT MED OPPVARMING innen

6 timer etter at det er tilfort strom

til luftkondisjoneringsanlegget.

Noen modeller utfarer falgende operasjon for

a beskytte enhetene.

Hvis DRIFT MED OPPVARMING utfgres

innen 6 timer etter at det er tilfort stram

til luftkondisjoneringsanlegget, stanser
innendarsviften i ca. 10 minutter mens
utendgrsanlegget kjgrer, for & beskytte
enhetene.

Operasjonen ovenfor utfgres ikke bare under
installeringen, men hver gang strembryteren blir
slatt av/pa.

Utendgrsanlegget stanser.

Dette skyldes at innendgrstemperaturen har
nadd innstilt temperatur. Innendgrsanlegget
eri VIFTEDRIFT.

DRIFT MED KJGLING (AUTOMATISK
KJGLING): Senk angitt temperatur.

DRIFT MED OPPVARMING (AUTOMATISK
OPPVARMING): Hev angitt temperatur.

Driften starter igjen etter en stund nar systemet
er tilbake i normal driftstilstand.

Symbolet " " vises pa fjernkontrollen,
og luftutlopet stanser.

Dette skyldes at systemet automatisk gar over
til DRIFT MED AVISING for & forhindre redusert
oppvarmingskapasitet nar det blir stadig mer rim
pa utendgrsanlegget.

Etter 6 til 8 minutter (maks. 10 minutter) gar
systemet tilbake til opprinnelig drift.

DRIFTEN STANSER NOEN GANGER.
Symbolene "U4" og "U5" vises pa
fijernkontrollen, og driften stanser. Den vil
imidlertid starte igjen om noen minutter.
Dette skyldes at kommunikasjonen mellom
anleggene er slatt av og dermed stanses driften
pa grunn av stgy forarsaket av andre enheter
enn luftkondisjoneringsanlegget.

Nar den elektriske stgyen avtar, starter systemet
igjen automatisk.

13
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DET ER EN ANNEN VIFTEHASTIGHET ENN
INNSTILT.

Selv om du trykker pa knappen for
viftehastighetsstyring, sa endres ikke
viftehastigheten.

Ved KIDLEDRIFT senkes luftstreamhastigheten
for & forhindre utlgp av smeltevann. Under
AVISINGSDRIFT (i VARMEDRIFT) vil enheten
i tillegg stoppe Iuftutlgpet slik at det ikke blaser
rett mot kroppen din.

Etter en stund kan luftstramhastigheten endres.

(Luftstremhastigheten kan ikke stilles inn under
TORKEPROGRAM.)

Nar romtemperaturen overstiger innstilt
temperatur, gar innendgrsanlegget over

til hviskemodus. Det tar litt tid far
luftstreamhastigheten endres.

Hev angitt temperatur. Etter en stund endres
luftstramhastigheten.

. LUFTSTRGMRETNING ER IKKE SOM

ANGITT.

Den faktiske luftstremretningen er ikke som
vist pa fjernkontrollen.

Automatisk svingeinnstilling virker ikke.
Dette skyldes at luftstreamhastigheten styres
automatisk.

Etter en stund kan luftstremretningen endres.

V. DET BRUKES EN ANNEN

LUFTSTROMRETNING ENN DEN SOM
VISES PA FJERNKONTROLLEN.
Luftstremklaffene svinger ikke nar symbolet
pa fijernkontrollen viser svingedrift.
<DRIFT MED OPPVARMING>

Det er fordi luftstremretningen fra

det midtre luftutlapet kontrolleres nar
innendgrstemperaturen er hgyere enn

den innstilte temperaturen.

Etter en stund startes svingedrift.

(Se "Bevegelse av hgyre og venstre
luftstrgmklaffer" pa side 9.)

Det vises et annet symbol for
luftstremretning pa fjernkontrollen enn
den faktiske driften til luftstremklaffene.
<DRIFT MED OPPVARMING>

Det er fordi luftstrgamretningen fra det midtre
utlgpet kontrolleres umiddelbart etter start av
driften, eller nar innendgrstemperaturen er
hayere enn den innstilte temperaturen.
Etter en stund endres luftstreamretningen til
innstilt retning.

(Se "Bevegelse av hgyre og venstre
luftstremklaffer" pa side 9.)

VI. DET KOMMER UT HVIT TAKE FRAET

ANLEGG

Nar luftfuktigheten er hey under
KJOLEDRIFT (pa steder med mye

olje eller stov)

Hvis innsiden av innendarsanlegget er ekstremt
skitten, vil temperaturfordelingen inne i et rom bli
ujevn. Det er ngdvendig & rengjere innsiden av
innendgrsanlegget. Sper Daikin-forhandleren
om ytterligere detaljer om rengjgring av enheten.
Slik operasjon skal foretas av kvalifisert
servicepersonell.

Kontroller bruksomgivelsene.

Nar driften endres til VARMEDRIFT under eller
etter AVISING.

Fuktigheten som dannes under AVISING,

gar over til damp og vil sive rundt.

Nar" " vises pa fjernkontrollen,

er anlegget i AVISING.

VII.ST@Y FRA LUFTKONDISJONERINGSANLEGG

En ringelyd etter at anlegget starter.

Denne lyden kommer fra motorene som driver
luftstramklaffene.

Den vil forsvinne etter omtrent ett minutt.

En vedvarende, flytende "sjo"-lyd hgres nar
systemene er i drift med KJGLING eller
AVISING.

Denne lyden skyldes gass fra kjglemediet
som strgmmer gjennom bade innendgrs-

og utendgrsanleggene.

En "sjo"-lyd som hgres ved starten av eller
straks etter at driften er stanset, eller som
hores ved starten av eller straks etter at
AVISING er stanset.

Dette er stgy som skyldes stopp eller endring
i strammen av kjglemediet.

Under DRIFT MED OPPVARMING gar systemet
automatisk over til DRIFT MED AVISING.
Symbolet " " vises pa fjernkontrollen.
Etter 6 til 8 minutter (maks. 10 minutter) gar
systemet tilbake til opprinnelig drift.

En vedvarende, flytende "sja"-lyd hores
nar systemet er i KIGLEDRIFT eller under
en stopp.

Denne lyden hgres nar dreneringspumpen

er i bruk.

Drenering av fuktighet som kommer fra
inneluften under DRIFT MED KJGLING.
(Dreneringsenheten fas kjgpt som
tilleggsutstyr.)

En knirkende "pisji-pisji"-lyd heres nar
systemet er i drift eller etter at driften har
stanset.

Denne lyden dannes ved utvidelse eller
sammentrekning av plastdeler som fglge av
temperaturendringer.
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VIII.STOV FRA ANLEGGENE

IX.

Det kan blase ut stev fra anlegget nar det
startes etter en lengre pause.
Stgv som har samlet seg i anlegget, blases ut.

DET KOMMER LUKT FRA ANLEGGENE
Under drift

Anlegget absorberer lukter fra rommene,
mabler, sigaretter osv., og sender dem ut igjen.
Ved luktproblemer kan du stille
luftstremhastigheten pa null nar
innendgrstemperaturen oppnar

innstilt temperatur.

Kontakt Daikin-forhandleren for flere detaljer.

ANLEGGET KJQLER IKKE EFFEKTIVT.
Anlegget kjorer i torkeprogram.

Dette skyldes at modusen med tgrkeprogram
fungerer slik at innendgrstemperaturen synker
mist mulig.

Senk innendgrstemperaturen ved hjelp av
DRIFT MED KJQLING, og bruk deretter
TORKEPROGRAM.

(Se "KARAKTERISTIKA VED
TORKEPROGRAM" pa side 8.)

* Les gjennom karakteristika ved KIGLEDRIFT,
karakteristika ved VARMEDRIFT og karakteristika
ved TORKEPROGRAM pa side 7, 8.

10. FEILSOKING

For sikkerhets skyld er enheten utstyrt med en
lekkasjedetektor for kjglemiddel. For & virke ma
enheten alltid veere tilkoblet strem etter montering,
med unntak av korte serviceperioder (kun for R32-
kjglemiddel).

Kontroller folgende for du tilkaller service.

1.

Hvis systemet ikke fungerer i det hele
tatt.

» Kontroller at det ikke er en sikring som er gatt.

Sla av strammen.
* Kontroller om strgmbryteren er utlgst.
Sla pa stremmen nar strembryteren star
i av-posisjon.
Sla ikke pa stremmen nar streambryteren star
i utlgserposisjon.
(Kontakt forhandleren.)

£al Tapp
2% | Utlgsingsposisjon

Kretsbryter
(jordlekkasjebryter)

» Kontroller at det ikke er strembrudd.
Vent til det er strem i anlegget. Hvis
strambruddet opptrer under drift, vil
systemet automatisk starte opp igjen
straks strgmtilfgrselen er i orden.

. Hvis systemet stanser etter at driften er

ferdig.

» Kontroller om luftinntaket eller -utlgpet pa
ute- eller innendgrsanlegget er blokkert av
fremmedlegemer.

Fjern fremmedlegemet og gjenopprett gode
ventilasjonsforhold.

» Kontroller om luftfilteret er gatt tett.

Be kvalifisert servicepersonell om a rengjgre
luftfiltrene.

(Se "VEDLIKEHOLD" pa side 10.)

Huvis luftfilteret er tett, vil luftstramhastigheten
synke og dermed reduseres ogsa ytelsen.
Dette kan dessuten forarsake duggkondens
pa luftutlgpet.

(Se "VEDLIKEHOLD" pa side 10.)

. Systemet gar, men kjolingen eller

oppvarmingen er utilstrekkelig.

¢ Hvis luftinntaket eller -utlgpet for utendars-
eller innendgrsenheten er blokkert av
fremmedlegemer.

Fjern fremmedlegemet og gjenopprett gode
ventilasjonsforhold.

Hindringer reduserer luftstremhastigheten
og farer til svekket ytelse og brudd nar
utlgpsluften suges inn.

Dette farer til slgsing med strem, og kan fa
enhetene til & stanse.

* Hyvis luftfilteret er gatt tett.

Be kvalifisert servicepersonell om a rengjgre
luftfiltrene.

(Se "VEDLIKEHOLD" pa side 10.)

Det vil fare til en mindre luftstram og svekket
ytelse for luftkondisjoneringsanlegget hvis
luftfilteret er tilstoppet med stav eller smuss.
Dette kan dessuten forarsake duggkondens
pa luftutlgpet.

(Se "VEDLIKEHOLD" pa side 10.)

¢ Hyvis innstilt temperatur ikke er riktig (still
til riktig temperatur, luftstremhastighet og
utlgpsretning).

* Hvis knappen for VIFTEHASTIGHET er innstilt
pa LAV HASTIGHET (still til riktig temperatur,
luftstramhastighet og utlgpsretning).

* Hvis luftstramvinkelen ikke er riktig.

(Se "JUSTERE LUFTSTRGMRETNING"
pa side 8.)

 Hvis dgrene eller vinduene er apne. Lukk dgrer
og vinduer for & unnga at det stremmer inn luft.

* Hvis det kommer direkte sollys inn i rommet
(under kjgling).

Bruk gardiner eller persienner.
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» Nar det er for mange personer i rommet
(i drift med kjoling).

* Hvis rommets egen varmekilde er for kraftig
(under kjgling).

4. Selv om du ikke trykket pa PA/AV-
knappen, ble anlegget startet eller
stanset.
 Er du sikker pa at drift med TIDSBRYTER
PA/AV ikke er i bruk?
Sla av TIDSBRYTER PA/AV.

* Er du sikker pa at en fiernkontrollenhet ikke
er tilkoblet?
G4 til rommet med sentralisert styring som
sendte signalet om & stanse.

* Er du sikker pa at skjermen for sentralisert
styring ikke lyser?
Ga til rommet med sentralisert styring som
sendte signalet om a stanse.

Hvis problemet ikke er Igst etter at du har kontrollert
punktene ovenfor, ma du ikke prove a fikse det selv.
| slike tilfeller skal du alltid kontakte neermeste
forhandler. Oppgi symptomet og modelinavnet
(star skrevet pa modellens merkeplate).

5. Enheten virker pa egenhand.

* Viften spinner av seg selv nar enheten er slatt
av. (Driftslampen blinker)
Det er fordi sensoren for kjglemiddellekkasje har
begynt a virke.

* Det er en fare for kjglemiddellekkasje. Ventiler
rommet og kontakt forhandleren.

* Hvis det ikke er noen lekkasje, vil viften
automatisk sla seg av innen et per minutter.
Noen ganger kan sensoren for
kjslemiddellekkasje feilaktig registrere andre
stoffer enn kjglemiddel, som for eksempel
innsektsmidler eller harspray (kun for R32-
kjglemiddel).

6. Den kjoler/varmer ikke.

* | kjole- eller varmemodus skifter den til
ventilasjonsinnstillingen "sterk luftstream".
Det er fordi sensoren for kjglemiddellekkasje har
begynt & virke

* Det er en fare for kjglemiddellekkasje. Ventiler
rommet og kontakt forhandleren.

* Hvis det ikke er noen lekkasje, vil den
automatisk ga tilbake til forrige driftsmodus
etter et par minutter.

Noen ganger kan sensoren for
kjslemiddellekkasje feilaktig registrere andre
stoffer enn kjglemiddel, som for eksempel
innsektsmidler eller harspray (kun for R32-
kiglemiddel).

7. Feildiagnose med fjernkontroll

* Hvis fjernkontrollen viser koden A0.

* Det er en fare for kjglemiddellekkasje. Ventiler
rommet og kontakt forhandleren.

 Hvis det ikke foreligger en kjglemiddellekkasje,
vent i noen minutter.
Noen ganger kan kjglemiddelsensoren
feilaktig registrere andre stoffer enn
kjglemiddel, som for eksempel innsektsmidler
eller harspray (kun for R32-kjglemiddel).

* Hvis fjernkontrollen viser koden CH.
Det er en fare for felgende. Kontakt din
forhandler (kun R32-kjglemiddel).
Feil pa sensoren for kjglemiddellekkasje.
Kabelen til sensoren for kjglemiddellekkasje
har brudd.
Kabeltilkoblingen til sensoren for
kjslemiddellekkasje er ikke korrekt.
Feil pa hovedkretskortet.

11. KRAV VED AVHENDING

Produktet og batteriene som falger med
kontrollen er merket med dette symbolet.
Dette symbolet betyr at elektriske og
elektroniske produkter ikke skal blandes
med usortert husholdningsavfall. For batterier kan
et kjemisk symbol skrives under symbolet. Dette
kjemiske symbolet betyr at batteriet inneholder
et tungmetall over en viss konsentrasjon. Mulige
kjemiske symboler er:
m Pb: bly (>0,004%)
Systemet ma ikke demonteres pa egen hand.
Produktet ma demonteres og kjglemiddelet, oljen
og eventuelle andre deler tas hand om av kvalifisert
montar i overensstemmelse med gjeldende lokale
og nasjonale forskrifter. Enhetene og
avfallsbatterier ma handteres ved et spesialanlegg
for gjenbruk, resirkulering og gjenvinning. Nar
du sgrger riktig avfallsbehandling, bidrar du til
a avverge potensielle negative konsekvenser for
miljg og menneskelig helse. Kontakt installataren
eller lokale myndigheter for mer informasjon.
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