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Zahvaljujemo se vam za nakup klimatske naprave
Daikin. Pred uporabo klimatske naprave skrbno
preberite ta priro¢nik za uporabo. V njem boste
izvedeli, kako pravilno uporabljati enoto, in lahko
boste poiskali resitev v primeru tezav. Ko preberete
priroénik, ga shranite za prihodnjo rabo. Poskrbite
tudi, da se ta priro¢nik za uporabo izro¢i novemu
uporabniku, ko le-ta prevzame uporabo.

Izvorna navodila so napisana v angles€ini. Navodila
v vseh drugih jezikih so prevodi navodil v izvornem
jeziku.

Ta priro€nik za uporabo je pripravljen posebej za
notranjo enoto. Glejte tudi prirocnike za uporabo,

prilozene zunaniji enoti in daljinskemu upravljalniku.

Pomembne informacije o uporabljenem
hladivu

Izdelek vsebuje fluorirane toplogredne pline.
Plinov ne izpusCajte v ozracje.

Vrsta hladiva®™: R410A ali R32
Vrednost GWP® za R410A je 2087,5
Vrednost GWP® za R32 je 675

(1) Za uporabljeno hladivo glejte nazivno ploscico
zunanje enote.
@ GWP = potencial globalnega segrevanja

Lahko je zahtevano periodi¢no pregledovanje napeljave
za preverjanje uhajanja hladiva, odvisno od evropske ali
lokalne zakonodaje. Prosimo, da stopite v stik z lokalnim
predstavnikom, ¢e Zelite ve€ informacij.

@ OBVESTILO

Veljavna zakonodaja o fluoriranih toplogrednih
plinih zahteva oznacitev polnitve hladiva v enoti,
izrazene v tezi in ekvivalentu COs..

Formula za izracun koli€ine v ekvivalentu ton CO.:
vrednost potenciala globalnega segrevanja hladiva x
skupna polnitev hladiva [v kg]/1000

Za dodatne informacije se obrnite na svojega
monterja.

Naprava vsebuje R32.

1. NAPOTKI ZA VARNOST

Da bi lahko popolnoma izkoristili funkcije klimatske naprave
in se izognili okvaram zaradi napac¢ne rabe, prosimo, da pred
uporabo skrbno preberete ta priroCnik za uporabo.

Uporaba naprave je predvidena za strokovnjake
oziroma usposobljene uporabnike v delavnicah,
v manj zahtevnem industrijskem okolju ter na kmetijah
oziroma za nestrokovnjake v poslovhem okolju.

To napravo smejo uporabljati otroci od 8 leta starosti
dalje, pa tudi osebe z zmanjSanimi fizi€nimi, €utnimi in
mentalnimi sposobnostmi ali brez izkuSenj in znanja,
¢e so bile poucene in so dobile navodila za varno
uporabo naprave ter razumejo, kakSna tveganja
obstajajo. Otroci se z napravo ne smejo igrati. Ciséenje
in uporabnisko vzdrzevanje lahko izvajajo samo osebe,
navedene v priro¢niku.

Naprava ni namenjena za to, da bi jo uporabljali majhni
otroci ali nesposobne osebe, ki brez nadzora ne morejo
uporabljati klimatske naprave.

To bi lahko privedlo do poskodb in elektri¢nih udarov.

* V tem priro¢niku so varnostni ukrepi razdeljeni na
OPOZORILA in OPOMINE. Upostevajte spodaj navedene
ukrepe: vsi so pomembni za zagotovitev varnosti.

A OPOZORILO ... Oznatuje morebitno nevarno situacijo,
ki bi lahko povzrocila smrt ali resne
poskodbe, Ce se ji ne izognete.

A POZOR............ Oznacuje morebitno nevarno situacijo,
ki bi morda lahko manjSe ali srednje
nevarne poSkodbe, e se ji ne izognete.
Lahko se uporablja tudi kot opozorilo proti
nevarnemu ravnanju.

* Ko ga preberete, priro¢nik shranite na priroénem mestu,
tako da ga boste lahko vzeli v roke, ko ga boste
potrebovali. Ce se oprema prenese na novega
uporabnika, mu vedno predajte tudi prirocnik.

— /\ OPOZORILO

Ko klimatska naprava ne deluje (smrdi po zazganem
itd.), izkljuc€ite napajanje klimatske naprave in poklicite
lokalnega zastopnika.

Neprestano delovanje v takih pogojih lahko privede do
odpovedi, elektricnega udara in poZarne nevarnosti.

O spreminjanju, popravljanju in vzdrzevanju klimatske
naprave se posvetujte z lokalnim zastopnikom.
Nepravilno opravljeno delo lahko povzrodi iztekanje vode,
elektri¢ni udar ali pozar.

Pazite, da boste uporabljali varovalke s pravilnimi
amperskimi vrednostmi.

Za zamenjavo ne uporabljajte napacnih varovalk, bakrenih
ali drugih zic, saj to lahko povzroci elektri¢ni udar, pozar,
posSkodbe ali Skodo na klimatski napravi.

Ce je bila klimatska naprava potopljena zaradi naravne
katastrofe, na primer poplave ali nevihte, se posvetujte
z lokalnim prodajalcem.

V takem primeru klimatske naprave ne uporabljajte, sicer
lahko pride do okvare, elektricnega udara ali pozara.
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Klimatsko napravo zazenite ali zaustavite z daljinskim
upravljalnikom. Za to nikoli ne uporabljajte prekinjala
vezja.

Sicer lahko pride do pozara ali puS¢anja vode. Poleg tega
je mogoce, da se zaradi nastavitve samodejnega zagona
ob izpadu elektricnega toka nenadoma zavrti ventilator,
kar lahko privede do poskodb.

Klimatske naprave ne uporabljajte v okolju,
kontaminiranem z oljnimi hlapi, na primer s hlapi
olja za kuhanje ali strojnega olja.

Oljni hlapi lahko povzrocijo pokanje ohisja klimatske
naprave, elektriCni udar ali pozar.

Ob klimatski napravi ne uporabljajte vnetljivih snovi
(npr. lakov za lase ali insekticidov).

Klimatske naprave ne cistite z organskimi topili,
na primer razred¢€ilom za barvo.

Uporaba organskih topil lahko povzro€i razpoke na
klimatski napravi, elektri¢ni udar ali pozar.

Klimatske naprave ne uporabljajte na krajih s prekomernim
oljnim dimom, na primer v kuhinjah, ali na krajih z
vnetljivimi plini, korozivnimi plini ali kovinskim prahom.
Uporaba klimatske naprave na takih krajih lahko povzrogi
pozar ali odpoved klimatske naprave.

Ce puséa hladivo, pazite, da ne izbruhne pozar.

Ce klimatska naprava ne deluje pravilno, &e na primer

ne ustvarja hladnega ali toplega zraka, lahko vzrok tici

v pud€anju hladiva. Za pomo¢€ se obrnite na lokalnega
zastopnika. Hladivo, ki se uporablja v klimatski napravi, je
varno in navadno ne puséa. Ce zaéne puscati in pride v stik

z virom ognja, grelcem ali kuhalnikom, pa lahko nastanejo
nevarni plini. Klimatsko napravo izklopite in pokli¢ite vasega
lokalnega prodajalca. Ko kvalificirani serviser izvede popravilo,

vkljucite klimatsko napravo, da se prepri¢ate, da ne pusca vec.

Ne vstavljajte predmetov, vkljuéno s palicami, prsti itd.
v vstop ali izstop zraka.

Poskodbe so lahko posledica stika s hitrimi lopaticami
ventilatorja v klimatski napravi.

Posvetujte se z lokalnim prodajalcem, ko zelite ogistiti
notranjost klimatske naprave.

Nepravilno ¢is¢enje lahko povzrodi lomljenje plasti¢nih

delov, pu$¢anje vode in drugo Skodo, pa tudi elektri¢ni udar.

Vedeti morate, da dolgotrajna neposredna
izpostavljenost hladnemu ali toplemu zraku klimatske
naprave ali prehladnemu ali pretoplemu zraku lahko
Skoduje vasemu fizi€nemu poc€utju in zdravju.

O namescanju se posvetujte s svojim lokalnim
prodajalcem.

Ce nameséanje izvedete sami, lahko to privede do
puscanja vode, elektricnega udara ali nevarnosti pozara.

Obrnite se na strokovno osebje, ¢e zelite prikljucevati
dodatno opremo in pazite, da boste uporabljali le
opremo, ki jo navaja proizvajalec.

Ce pride do okvare zaradi va$ega lastnega dela, lahko to
povzroCi pus€anje vode, elektri¢ni udar ali pozar.

O prestavljanju in ponovnem names¢anju klimatske
naprave se posvetujte z lokalnim zastopnikom.
Nepravilno names¢anje lahko povzro€i pus€anje, elektricni
udar ali pozar.

Ozemljite klimatsko napravo.
Ne ozemljujte klimatske naprave s pomocjo komunalne cevi,

strelovoda, prenapetostnega odvodnika ali ozemljitve telefona.

Nepopolna ozemljitev lahko privede do elektri¢nih udarov
ali pozara.

Mocan elektri¢ni tok strele ali drugih virov lahko poskoduje
klimatsko napravo.

Namestite odklopnik z uhajanjem toka.
Ce ne namestite prenapetostnega odvodnika, lahko to
povzroci elektri¢ni udar ali pozar.

Pazite, da boste zagotovo uporabili namensko
napajalno vezje za klimatsko napravo.

Uporaba druga¢nega napajanja lahko povzrog€i
pregrevanje, pozar ali odpoved klimatske naprave.

Z lokalnim zastopnikom se posvetujte o tem,

kaj narediti, ¢e pusca hladivo.

Ko je treba klimatsko napravo namestiti v majhen prostor,
je treba izvesti dolo€ene varnostne ukrepe, tako da koli¢ina
puscajoCega hladiva ne preseze dovoljenih omejitev
koncentracije v primeru pus&anja. Sicer lahko to privede
do nesreCe zaradi porabe kisika.

Napravo hranite tako, da so prepre¢ene mehanske
poskodbe in v dobro prezracéenem prostoru, v katerem
ni neprekinjeno delujocih virov vziga (primer: odprti pla-
meni, delujo¢a plinska naprava ali delujoci elektri¢ni
grelnik) in ki je najmanj tolikSne velikosti, kot je nave-
deno v priro€niku za montazo (samo pri hladivu R32).

— /\ POzOR

Otroke morate nadzorovati, da se ne bi igrali z notranjo
enoto ali z daljinskim upravljalnikom.

Ce otrok po nakljugju uporablja napravo, lahko to privede
do poskodb ali elektricnega udara.

Ne dovolite otroku, da bi splezal na zunanjo enoto ali
da bi nanjo postavljal predmete.
Padec ali prevrnitev naprave lahko povzroci poSkodbe.

Ne dovolite, da bi se na zunanji enoti ali okoli nje igrali
otroci.

Ce se bodo nepazljivo dotaknili enote, se lahko
poskodujejo.

Pazite, da otroci, rastline in zivali ne bodo neposredno
izpostavljeni zraénemu toku notranje enote, saj lahko
pride do neljubih posledic.

Ne postavljajte vnetljivih razprsil na enoto in ne
uporabljajte razprsilnikov ob klimatski napravi,
saj to lahko povzroéi pozar.

Klimatske naprave ali daljinskega upravljalnika ne
perite z vodo, saj to lahko povzro¢i elektriéni udar
ali pozar.

Na notranjo enoto ne postavljajte posod z vodo
(npr. vaze z rozami), saj lahko to povzro€i elektri¢ni
udar ali pozar.

Vnetljivih posod, kakrSne so razprsilne plocevinke,

ne postavljajte v krog 1 m od izstopne zra¢ne odprtine.
Vsebniki lahko zaradi toplega zraka notranje ali zunanje
enote eksplodirajo.

Ce klimatske naprave dlje ¢asa ne uporabljate,
izklopite napajanje (samo pri hladivu R410A).

Sicer se lahko pregreje ali vZge zaradi nabiranja prahu.
Ne postavljajte predmetov v neposredno blizino
zunanje enote in ne dovolite listom in drugim
odpadkom, da se zbirajo okoli enote.

V kupc€ku listja se naselijo majhne Zivali, ki lahko vstopijo
v enoto. Ko so v enoti, lahko Zivali povzrocijo okvaro, dim
ali pozar, ko se dotaknejo elektri¢nih delov.

Da bi se izognili elektricnemu udaru, ne upravljajte
naprave z mokrimi rokami.
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Nikoli se ne dotikajte notranjih delov daljinskega
upravljalnika.

Ce se dotaknete nekaterih notranjih delov, lahko to
povzroci elektri¢ni udar in poSkoduje daljinski upravljalnik.
Prosimo, posvetujte se z lokalnim prodajalcem

o pregledovaniju in nastavljanju notranjih delov.

Da bi se izognili prekomerni porabi kisika, pazite,
da je prostor dobro prezracen, ¢e uporabljate hkrati
s klimatsko napravo opremo, kot so gorilniki itd.
Daljinskega upravljalnika ne puscajte na mestih,
kjer se lahko zmo¢i.

Ce v daljinski upravljalnik zaide voda, obstaja tveganje
elektricnega pusc€anja in poskodbe elektronskih delov.

Boéne vetrne zasSéite zunanje enote ne odstranjujte.
Resetka 3Citi pred hitro se vrte€im ventilatorjem, ki lahko
povzro€i poskodbe.

Po daljsi uporabi preverite stojalo in drzala enote, ali so
poskodovani.

Ce jih pustite poskodovane, lahko enota pade in povzrogi
telesne poskodbe.

Da bi se izognili poSkodbam, se ne dotikajte odprtine za
vstop zraka ali aluminijastih reber klimatske naprave.

Predmetov, ki so obcutljivi na vlago, ne postavljajte
neposredno pod notranjo ali zunanjo enoto.

V nekaterih pogojih lahko kondenziranje enote ali hladilnih
cevi, umazanija zra¢nega filtra ali zamasitev odvodnih cevi
povzroci kapljanje, kar lahko poSkoduje ali pokvari predmet
pod enoto.

Klimatske naprave ne postavljajte ob naprave,

ki proizvajajo odprt ogenj ob pretoku zraka z enote,
saj to lahko prepreci vzig gorilnika.

Ne prekrivajte vstopov in izstopov zraka.

Oviran zracni tok lahko poslabsa delovanje naprave ali
povzroci napake.

Klimatske naprave ne uporabljajte za namene, ki se ne
ujemajo z namenom izdelave.

Klimatske naprave ne uporabljajte za hlajenje natan¢nih
instrumentov, hrane, rastlin, zivali ali umetniskih del, saj
lahko to vpliva na njihovo zmogljivost, kakovost ali
dolgotrajnost.

Klimatske naprave ne namescajte tja, kjer obstaja
nevarnost puscanja vnetljivega plina.

Ce pride do pus&anja vnetljivega plina, lahko oblak
vnetljivega plina ob klimatski napravi povzro€i pozZar.

Pravilno namestite cevi za odvod kondenzata,

da zagotovite popolno odvajanje.

Ce cevi za odvod kondenzata ne poloZite pravilno,
kondenzat ne bo iztekal. V tem primeru se lahko v odto¢ni
cevi naberejo umazanija in delci, kar lahko privede do
puséanje vode. Ce se to zgodi, klimatsko napravo izkljugite
in pokli¢ite lokalnega prodajalca.

Ne izklopite odklopnika, razen ¢e zaznate vonj po
zazganem ali ko izvajate popravila, pregled ali ¢iS¢enje
enote.

Pusc¢anja hladiva drugac¢e ni mogoce zaznati. (Samo pri
hladivu R32)

Ne montirajte v zatesnjenih prostorih, neprepustnih za
zrak, kot so tihe sobe in prostori, ki se tesno zaprejo
z vrati (samo pri hladivu R32).

V blizini enote ne uporabljajte vnetljivih snovi (kot so
laki za lase ali insekticidi itd.).

To lahko povzrogi elektriéni udar, pozar ali napacno
zaznavo tipala hladiva (samo pri hladivu R32).

Ne montirajte na mestih, polnih dima, plinov,
kemikalij itd.

Obstaja moznost, da bi tipala v notraniji enoti to zaznala in
prikazala nepravilnost zaradi pus¢anja hladiva (samo pri
hladivu R32).

Ta enota je opremljena z elektricno varnostno opremo.
Za ucinkovitost potrebuje enota po montazi
neprekinjeno elektri€no napajanje, razen med kratkimi
termini servisiranja (samo pri hladivu R32).

Pred ¢iS¢enjem obvezno zaustavite delovanje, izklopite
odklopnik ali izvlecite napajalni kabel iz vti€nice.

Takoj po ¢iS¢enju znova vklopite odklopnik napajanja.

* OPOMBA ZA SERVISNO OSEBJE

—/\ POZOR
Zaradi varnosti preberite naslednje.

Delovanja enote ne smete zagnati, ko je sesalna

reSetka odprta.

* Ventilator se lahko zaZene in povzro€i nezgodo.

Obvezno privijte zaustavljalnik sesalne reSetke.

« Ce vijak ni popolnoma privit, se lahko sesalna
reSetka sname in na ventilatorju si lahko porezete
prste.

* Po montazi ali servisnem vzdrzevanju obvezno
znova pritrdite sesalno reSetko na njeno mesto
z vijaki.

(D in L, skupaj 2: glejte spodaj.)

Pritrditev reSetke

Sprednja plosca

Samorezni vijak

Zaustavljalnik reSetke

Sesalna resetka

— /\ OPOZORILO
Lahko pride do elektrichega udara, vziga ali
pozara.

* Pred zagetkom pregleda elektri¢nih delov
(krmilna omarica, motor ventilatorja, odvodna
Crpalka itd.) obvezno odklopite vso napajanje
klimatske naprave (vmesnik za ozi¢enje
napajanja je vkljucen), sicer lahko pride
do elektricnega udara.

* Pri CiS€enju izmenjevalnika toplote obvezno
odstranite stikalno omarico, motor ventilatorja
in odvodno ¢&rpalko.

Voda in detergent lahko oslabita izolacijo
elektri€nih komponent, zaradi ¢esar lahko
komponente pregorijo.
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—A POZOR! ELEKTRICNI UDAR

» Zaradi visoke napetosti ne odpirajte pokrova
krmilne omarice deset minut po izklopu
varnostnega odklopnika.

* Po odprtju omarice s testerjem izmerite napetosti
na prikazanih to¢kah pod tiskanim vezjem in se
prepricajte, da napetosti ne presegajo 50 V DC.
Pri izvajanju tega dela se ne dotikajte delov pod
napetostjo.

Krmilna omarica

Tiskano vezje

Tocke merjenja
preostale napetosti |

* Po izpadu elektricnega toka se bo delovanje
zagnalo samodejno.

Glejte poglavje "ODPRAVLJANJE TEZAV".
Ta ukrep se izvede glede na resnost.

2. PRIPRAVA PRED UPORABO
NAPRAVE

Ta uporabniski prironik je namenjen naslednjim
sistemom s standardnim nac¢inom upravljanja.
Preden zazenete delovanje, se s svojim
prodajalcem Daikin posvetujte glede delovanja,
ki ustreza vasemu sistemu.

Notranja enota

Zunanja enota

OPOMBA
* Preberite prirocnik za uporabo, ki je bil prilozen
daljinskemu upravljalniku, ki ga uporabljate.

Ce ima vasa namestitev prilagojen krmilni sistem,
se s svojim prodajalcem Daikin posvetujte
o delovanju, ki ustreza vrsti in oznaki vasega
sistema.
* Vrsta toplotne &rpalke
Sistem nudi nacine delovanja HLAJENJE,
OGREVANJE, SAMODEJNO, PROGRAM
ZA SUSENJE in SAMO VENTILATOR.

VARNOSTNI UKREPI ZA SKUPINSKO
KRMILJEN SISTEM ALI SISTEM, Kl SE
KRMILI PREK DVEH DALJINSKIH
UPRAVLJALNIKOV

Ta sistem omogoc&a dva druga sistema za
upravljanje poleg individualnega (eno daljinsko
upravljanje ene notranje enote). Potrdite naslednje,
Ce vasa enota ustreza naslednjemu tipu
sistemskega upravljanja.

¢ Skupinski nadzor za sistem
En daljinski upravljalnik nadzoruje do 16 notranjih
enot.
Vse notranje enote so nastavljene enako.

* Dva daljinska upravljalnika za nadzor sistema
Dva daljinska upravljalnika krmilita eno notranjo
enoto (v primeru skupinsko krmiljenega sistema,
eno skupino notranjih enot).

OPOMBA

¢ Obrnite se na svojega prodajalca Daikin, ¢e zelite
spremeniti kombinacijo ali nastavitev skupinsko
krmiljenega sistema in sistema, ki se krmili preko
dveh daljinskih upravljalnikov.

* Ne spreminjajte sami kombinacije in nastavitev za
skupinsko upravljanje in sisteme, ki se krmilijo
prek dveh daljinskih upravljalnikov, temvec¢ se
za to dogovorite pri svojem prodajalcu.

Imena in funkcije sestavnih delov

Glejte sliko na strani 1

Notranja enota

Zunanja enota

Daljinski upravljalnik

Vstop zraka

Izpustni zrak

-0 | Q0|T|®

Izstopna zraCna odprtina

Loputa za usmerjanje pretoka zraka
g | (loputa za nastavitev pretoka zraka
v navpicni smeri)

Loputa za usmerjanje pretoka zraka
h | (loputa za nastavitev pretoka zraka
v vodoravni smeri)

Cevi za hladivo, povezave z elektri¢nimi
kabli, ozemljitveni vodnik

j | Odvodna cev

Vstop zraka
k | Vgrajeni filter za zrak odstranjuje prah in
umazanijo.

Ozemljitveni vodnik
I | Napeljite vodnik z zunanje enote, da
preprecite elektricne udare in pozar.
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Zahtevani podatki za ventilatorske konvektorje

INFORMACIJE ZA PREPOZNAVANJE MODELA(-OV), NA
KATERE(-GA) SE TE INFORMACIJE NANASAJO: AVA125AMVE

; Vred- . Vred-
Element | Simbol nost | ENnota Element Simbol | T 4 | Enota
Mo¢ hiaje- P Skupna vho-
nja nazvna, | 7,83 | kW | dnaelektricna | Pgex 0,24 | kW
(zaznavna)| e moé&

Raven zvocne
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3. RAZPON DELOVANJA

Ce temperatura in vlaznost presegata naslednje
okvire, se lahko sprozijo varnostne naprave in
klimatska naprava lahko neha delovati, ali pa zaCne
z notranje enote kapljati voda.

Za kombinacijo z zunanjo enoto R410A glejte naslednjo
tabelo:

Zunanje i .
enote Hlajenje Ogrevanje
Zunanja ° o
-5~46°C DB -15~15°C WB
RZQ temperatura
200~250 Temperatura
v prostoru 14~28°C WB 10~27°C DB
Zunanja ° o
-15~50°C DB -20~15,5°C WB
RZQG temperatura
71~140 Temperatura
v prostoru 12~28°C WB 10~27°C DB
Zunanja ° o
-15~46°C DB -15~15,5°C WB
RZQSG temperatura
71~140 Temperatura
v prostoru 14~28°C WB 10~27°C DB
Notranja vlaznost <80%"

Za kombinacijo z zunanjo enoto R32 glejte naslednjo tabelo:

4. MESTO MONTAZE

Mesta montaze

* Je klimatska naprava namesc¢ena v zrachem
prostoru, kjer ni ovir?

* Klimatske naprave ne uporabljajte na

naslednjih mestih.

a. Polnih mineralnih olj, kakr$na so olja za razreze

b. Kjer je veliko soli, na primer na morskih obalah

c. Kjer so prisotni Zveplovi plini, na primer
v zdravilis€ih s toplimi vrelci

d. Kjer je veliko odstopanja napetosti, na primer
v tovarni ali drugem obratu

e. V vozilih in na plovilih

f. Kjer nastajajo oljne meglice ali se olje
razprsuje, na primer v kuhinji itd.

g. Kjer naprave ustvarjajo elektromagnetna
valovanja

h. Kjer so prostori polni alkalne pare ali hlapov

 Ste naredili varnostno zas¢ito pred snegom?
Za podrobnosti se s prodajalcem posvetujte
o zaS¢itah pred snegom itd.

Ozicenje
* Vse ozic¢enje mora opraviti usposobljen
elektricar.

Za oZi¢enje se dogovorite s svojim prodajalcem.
Nikoli ga ne delajte sami.

» Pazite, da bo tokokrog za napajanje te
klimatske naprave locen in da vse elektricne
povezave izdela kvalificirano osebje v skladu
z lokalno zakonodajo in lokalnimi predpisi.

— /\ OPOZORILO

Preprecite nevarnosti zaradi nehotene ponasta-
vitve termiénega odklopa: ta naprava se NE SME
napajati preko zunanjega preklopnika, denimo
¢asovnika, in ne sme biti priklju¢ena na tokok-
rog, ki ga vzdrzevanje redno vklaplja in izklaplja.

Zunanje _— .
enote Hlajenje Ogrevanje
Zunanja ° -20~24°C DB
-20~52°C DB o
RZAG temperatura -20~18°C WB
71~140 Temperatura 17~38°C DB 10~27°C DB
v prostoru 12~28°C WB
Zunanja ° -15~21°C DB
-15~46°C DB 5 A
RZASG temperatura -15~15,5°C WB
71~140 Temperatura 20~38°C DB 10~27°C DB
v prostoru 14~28°C WB

Notranja vlaznost <80%"

“ Da bi prepregili kondenzacijo in kapljanje vode iz enote.
Ce sta temperatura ali vlaznost izven teh pogojev, se
varnostne naprave lahko aktivirajo in klimatska naprava
morda ne bo delovala.

D B: suhi termometer
WB: mokri termometer

Nastavitveno obmocje temperature na daljinskem
upravljalniku je od 16°C do 32°C.
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Bodite pozorni tudi na hrup zaradi delovanja

* Ste izbrali eno od naslednjih mest?

a. Mesto, ki zagotavlja zadostno nosilnost za teZzo
klimatske naprave z manj hrupa pri delovanju in
manj vibracijami.

b. Mesto, na katerem vro¢€ zrak iz izpusta zraka
na zunanji enoti in hrup pri delovanju ne
povzroata nevSecnosti sosedom.

» Ste prepri¢ani, da ni ovir ob izstopni zracni
odprtini zunanje enote?

Take ovire lahko povzro€ijo zmanjSano

zmogljivost in ve€ hrupa zaradi delovanja.

« Ce se med uporabo pojavijo neobiéajni zvoki,
prek daljinskega upravljalnika zaustavite
delovanje klimatske naprave in se posvetujte
s svojim prodajalcem.

Odtok cevi za odvod kondenzata

* So cevi za odvod kondenzata pravilno
polozene, da zagotavljajo popolno odvajanje?
Ce odvodne cevi niso pravilno napeljane, se prah
in umazanija lahko naberejo v odvodni cevi in
povzrocijo iztekanje vode. V tem primeru
zaustavite klimatsko napravo in se glede
pomodi posvetujte s svojim prodajalcem.

5. POSTOPEK UPRAVLJANJA

Preberite priroénik za uporabo, ki je bil prilozen
daljinskemu upravljalniku.

* Postopek upravljanja se spreminja glede na tip
s toplotno &rpalko in tip samo za hlajenje. Ce
zelite preveriti tip svojega sistema, se obrnite
na svojega prodajalca Daikin.

* Da bi za&¢itili enoto, vklopite glavno stikalo
napajanja 6 ur pred uporabo.

« Ce je glavno napajanije izklju¢eno med
delovanjem, se bo delovanje samodejno
zagnalo, ko se vklju€i glavno napajanje.

6. ZNACILNOSTI DELOVANJA

[ZNACILNOSTI HLAJENJA (HLAJENJE IN

SAMODEJNO HLAJENJE)]

+ Ce je HLAJENJE v uporabi, ko je notranja
temperatura nizka, se na izmenjevalniku toplote
notranje enote lahko naredi zmrzal. To lahko
zmanj$a zmogljivost hlajenja. V tem primeru
sistem samodejno zacasno preklopi
v ODMRZOVANJE.

Nizka hitrost pretoka zraka se uporablja za
prepreCevanje povecanja vlaznosti.

* Ko so zunanje temperature visoke, traja
nekaj ¢asa, da notranja temperatura doseze
nastavljeno.

[ZNACILNOSTI OGREVANJA (OGREVANJE
IN SAMODEJNO OGREVANJE)]

ZACETEK DELOVANJA

* V primerjavi s HLAJENJEM obi¢ajno traja dlje, da
OGREVANJE doseze nastavljeno temperaturo.
Priporogljivo je, da delovanje z uporabo
CASOVNIKA zaZenete vnaprej.

Da bi prepredéili zmanjSevanje zmogljivosti
ogrevanja in izpuséanje hladnega zraka,
izvedite naslednji postopek.

NA ZACETKU DELOVANJA IN PO

POSTOPKU ODMRZOVANJA

» Uporablja se sistem krozZenja toplega zraka,
zato traja nekaj Casa, da se po zagonu
delovanja segreje ves prostor.

* Notranji ventilator se samodejno vrti, da zrak
nezno kroZi, dokler temperatura v klimatski
napravi ne doseze dolo¢enega nivoja. Ko ga
doseze, se na daljinskem upravljalniku prikaze
" ". Nekaj ¢asa ga pustite pri miru.

* Na daljinskem upravljalniku je prikazana
nastavljena hitrost pretoka zraka.

ODMRZOVANJE (postopek odstranjevanja

zmrzali za zunanjo enoto)

* Ko se poveca zmrzal na tuljavi zunanje enote,
se u€inek ogrevanja zmanjsa in sistem preide
v ODMRZOVANJE.

* Ventilator notranje enote se zaustavi in na
zaslonu daljinskega upravljalnika je
prikazano "

Na daljinskem upravljalniku je prikazana
nastavljena hitrost pretoka zraka.

* Po 6 do 8 minutah (najve¢ 10 minut)
ODMRZOVANJA se sistem povrne na
OGREVANJE.
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* Ko se delovanje med ODMRZOVANJEM ali po
njem preklopi na OGREVANUJE, se iz izpusta za
zrak na zunaniji enoti izpuha bela meglica.
(Glejte "VL." na strani 14.)

* Med tem delovanjem se lahko zgodi, da boste
sliali sikajo€ in Sumec¢ zvok.

O zunanji temperaturi zraka in zmogljivosti

ogrevanja

* Zmogljivost ogrevanja klimatske naprave se
zmanj8uje, ko pada zunanja temperatura zraka.
V takem primeru uporabljajte klimatsko napravo
v kombinaciji z drugimi sistemi ogrevanja.

OPOMBA

« Ce uporabljate napravo na izgorevanje, redno
prezraduijte prostor.

* Naprave na izgorevanje ne uporabljajte, e vanjo
neposredno piha zrak iz klimatske naprave.

* Ko vro€ zrak ostane pod stropom in vas zebe
v noge, vam priporo¢amo, da uporabite sistem za
kroZenje zraka (ventilator, ki poskrbi za kroZenje
zraka v prostoru). Glede podrobnosti se
posvetujte s svojim prodajalcem.

* Ko notranja temperatura preseZe nastavljeno
temperaturo, klimatska naprava sprozi
izpihovanje nezne sapice (preklopi v tihi nacin).
(Na daljinskem upravljalniku je prikazana
nastavljena hitrost pretoka zraka.)

[ZNACILNOSTI PROGRAMA ZA SUQENJE]
* S tem postopkom se zniza vlaznost, ne da bi se
znizala notranja temperatura, in samodejno se
nastavita hitrost pretoka zraka ter temperatura.

Daljinski upravljalnik tako ne prikazuje hitrosti
pretoka zraka in nastavljene temperature.

(Ko pritisnete ta gumb za delovanje, je zaznana
notranja temperatura nastavljena temperatura.)
Ko se notranja temperatura zniza, se izpihovanje
iz klimatske naprave lahko ustavi.

+ Ce je PROGRAM ZA SUSENJE v uporabi, ko je
notranja temperatura nizka, se na izmenjevalniku
toplote notranje enote naredi zmrzal. V tem
primeru sistem samodejno zaasno preklopi
v ODMRZOVANUJE.

OPOMBA

« Ce se temperatura éezmerno zniza, enkrat
preklopite v HLAJENJE in nato zaustavite
delovanje. Ko se temperatura zviSa na ustrezno

raven, znova zazenite PROGRAM ZA SUSENJE.

Opomba: PROGRAMA ZA SUSENJE ni mogoge
uporabiti, ko je notranja temperatura
20°C ali nizja.

[RAVEN ZVOCNEGA TLAKA]

* Nivo tlaka zvoka je nizji od 70 dB(A).
\:D PRILAGAJANJE SMERI

i ZRACNEGA PRETOKA

Obstajata 2 nacina za prilagajanje smeri zraénega
pretoka.

A. Vlevo in desno
(daljinski upravljalnik)

B. Navzgor in
navzdol (ro¢no)

A.V levo in desno
(vodoravna smer pretoka zraka)

Pritisnite gumb PRILAGAJANJE SMERI
ZRACNEGA PRETOKA, da izberete smer
zraka, kot sledi.

T Zaslon SMER PRETOKA
,ﬂ\:\ ZRAKA prikazuje nihanje, kot
T e je prikazano na levi, smer
Marerertf zraCnega pretoka pa se ves
nihanje v R . .
¢as prilagaja. (Samodejno
nastavljanje lopute)

Pritisnite gumb PRILAGAJANJE
‘ 1 SMERI PRETOKA ZRAKA, da bi
izbrali smer zraka, ki jo Zelite.

] Zaslon SMER PRETOKA
/ ZRAKA preneha prikazovati
" nihanje in smer se ustali (fiksna

nastavitev zracnega pretoka).
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Premikanje loput za usmerjanje pretoka levo

in desno

* Za naslednje pogoje mikroracunalnik nadzoruje
smer zraCnega pretoka, ki je lahko druga¢na od
tiste, prikazane na zaslonu.

« Ce je temperatura v prostoru visja od
nastavljene temperature (OGREVANJE).
(Zrak se izpihuje iz sredine.)

e Med ODMRZOVANJEM, ko se zazene
OGREVANJE (OGREVANJE). (Zrak se
izpihuje iz sredine.)

B.Navzgor in navzdol

(navpi€éna smer pretoka zraka)
Pretok zraka navzgor in navzdol je mogoce v Zeleni
polozaj nastaviti roéno.

Nastavitev pretoka zraka
navzgor in navzdol (rocno)

——————

7

[

_

POSTOPEK NASTAVITVE PRETOKA ZRAKA
NAVZGOR IN NAVZDOL

Vodoravne lopute na izstopu zraka so sestavljene iz
zgornjih loput, povezovalnih loput (skupini §t. 1 in
8t. 2) ter spodnjih loput.

Roé¢no nastavite navpiéni polozaj loput. To je
ucinkovito, kadar so lopute rahlo obrnjene navzgor
za hladen zrak ter rahlo navzdol za topel zrak.
Poleg tega se lopute delijo v skupini §t. 1 in §t. 2,
kar omogoca pretok zraka navzgor in navzdol.

To je uCinkovito za nadzor temperature v prostoru
ob klimatski napravi.
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St. skupine
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St. skupine je vtisnjena na vrhu in na zadniji
strani vsake posamezne lopute.

Vodoravne lopute

Zgornje lopute

Povezovalne lopute
za skupino &t. 2 (x4) \{

Povezovalne lopute —* C
za skupino §t. 1 (x2)

Spodnije lopute
Izpihovanje navzgor

Vodoravne lopute

Navpi€éno izpihovanje

OPOMBA

* Upravljanje enote s prekrivanjem zgornijih,
spodnijih in povezovalnih loput ter z zaprtim
izstopom zraka lahko povzroci kapljanje
kondenzata. Poskrbite, da ne zaprete izstopa
zraka z zgornjimi, spodnjimi ali povezovalnimi
loputami.

* Ne nastavljajte vodoravnih loput preve¢ navzdol.
To lahko povzro€i napako pri delovanju, saj bi se
zrak iz izstopa zraka vsesal na sesalni resetki.

=

T TINNV Y PRI

7. OPTIMALNO DELOVANJE

Da bi zagotovili delovanje sistema, upostevajte

naslednje varnostne ukrepe.

e Z uporabo zaves ali sencil preprecite neposredno
izpostavljenost prostora sonéni svetlobi med
HLAJENJEM.

* Vrata in okna naj bodo zaprta. Ce ostanejo vrata ali
okna odprta, bo zrak uhajal iz prostora in u€inek
hlajenja ali gretja bo slabsi.

* Nikoli ne postavljajte predmetov v blizino vstopa
in izstopa zraka na enoti. To lahko poslabSa
ucCinkovitost ali zaustavi delovanije.
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* Ustrezno naravnajte temperaturo prostora, da
vam bo udobno. Izogibajte se prekomernemu
hlajenju ali segrevanju prostora.

Tako elektricne energije ne boste trosili po
nepotrebnem.

* Ko je na zaslonu prikazan napis " .g=" ali "Cas za
¢iS€enje zracnega filtra", pokliCite serviserja, da
odisti filter.

(Glejte "VZDRZEVANJE" na strani 10.)
Uporaba enote z umazanim filtrom za zrak lahko
poslabSa zmogljivost ali povzroci okvaro.

* Namestite televizorje, radijske sprejemnike in
stereo naprave 1 meter ali ve¢ od notranje enote
in daljinskega upravljalnika.

Sicer lahko pride do Sumenja slike in belega
Suma.

* Izklopite odklopnik napajanja, kadar enote dlje
Casa ne uporabljate (samo pri hladivu R410A).
Ko se glavno stikalo napajanja vklopi, se nekaj
elektricne energije porablja, tudi ¢e sistem ne
deluje. (*1) Za varCevanje z energijo izklopite
odklopnik. Ko Zelite spet vzpostaviti delovanje,
stikalo glavnega napajanja vkljucite 6 ur pred
delovanjem, da bo vse delovalo pravilno.

(Glejte "VZDRZEVANJE" na strani 10.) (*2)

*1 Koli¢ina elektrine energije, ki se porabi, ko
zunanja enota ne deluje, je odvisna od modela.
*2 Shrani se nastavitey, ki je veljala pred izklopom
odklopnika napajanja. (Nastavitev ¢asovnika se
pocisti.)

* Popolna uporaba funkcije za nastavitev smeri
zraénega pretoka.

Hladen zrak se zadrzuje pri tleh, topel zrak pa se
nabira pod stropom.

Nastavite izpihovanje v vodoravni smeri pretoka
zraka med HLAJENJEM ali PROGRAMOM ZA
SUSENUJE in navzdol med OGREVANJEM.

Ne dovolite, da bi zrak pihal neposredno v ljudi.

« Uginkovito uporabljajte CASOVNIK.

Nekaj ¢asa bo trajalo, da notranja temperatura
doseze nastavljeno. Priporocljivo je, da delovanje
z uporabo CASOVNIKA zaZzenete vnapre;.

8. VZDRZEVANJE
(ZA SERVISNO OSEBJE)

LE KVALIFICIRAN SERVISER SME IZVAJATI
VZDRZEVALNE POSTOPKE

—/\ OPOZORILO

* Ne uporabljajte vnetljivih plinov (na primer lakov
za lase ali insekticidov) zraven klimatske
naprave.

* Klimatske naprave ne briSite z bencinom ali
razredcilom.
To bi lahko povzrocilo razpoke, elektri¢ni udar ali
pozar.

—/\ POZOR

* Klimatske naprave ne perite z vodo.

To lahko povzrodi elektriCni udar in pozar.

* Pred CiS€enjem klimatske naprave obvezno
zaustavite delovanje in izklopite napravo prek
odklopnika. To lahko povzro€i elektri¢ni udar ali
telesne poskodbe.

* Takoj po €iS¢enju znova vklopite odklopnik
napajanja.

OPOMBA

* Filter za zrak odstranite samo med CiS¢enjem.

V nasprotnem primeru lahko pride do posSkodb
enote.

* Razen odobrenih filtrov za zrak na vstop zraka
ne namescajte niCesar (npr. kuhinjske brisace).
V nasprotnem primeru se lahko ucinkovitost
delovanja zmanjSa in pride lahko do zamrzovanja
ali puscanja.

KAKO OCISTITI ZRACNI FILTER

Ko je na daljinskem upravljalniku prikazano " .g&"
ali "Cas za ¢iScenje filtra", ocCistite zracni filter.

* PrikaZe se po doloCenem obdobju delovanja.

OPOMBA

« Cas do prikaza oznake je mogoé&e spremeniti.
Za informacije o uporabi klimatske naprave na
umazanem mestu se obrnite na svojega
prodajalca.

Umazano Cas do prikaza oznake
2500 h
Standardno (pribl. 1 leto)
Pri mo&ni umazaniji 1250 ur
J (pribl. pol leta)

* Ko obarvanosti filtra za zrak ni ve¢ mogoce
odstraniti, zamenjajte filter z novim.
(Nadomestni filter za zrak je na voljo kot izbirni
del.)

Slovensdina
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* Ne uporabljajte klimatske naprave v oljnatih
okoljih. Ce se olje prijema, redno distite filter
za zrak in sesalno reSetko.

1. Odklenite sesalno resSetko.
Povlecite zapah navzgor, da jo odklenete.

D

2. Odprite sesalno resetko.
Pocasi jo potisnite naprej.

05

OPOMBA

* Ne vlecite sprednje plos¢e. Le rahlo se odpre.

3. Odstranite filtre za zrak.
Pazljivo povlecite filter navzgor in navzven.

4. Ocistite zracni filter.
Uporabite sesalnik za prah A) ali operite filter
za zrak z vodo B).
A)Uporaba sesalnika za prah

B)Pranje z vodo
Ce je filter za zrak zelo J|“ '
umazan, ga oCistite z mehko -~ 8-
krtaCo in nevtralnim %QQCU“ §

detergentom.

Odstranite vodo in ga posusite v senci.

OPOMBA

e Filtra za zrak ne smete prati z vodo, katere
temperatura je 50°C ali ve€. To lahko povzrodi
razbarvanje in/ali deformacije.

* Ne izpostavljajte dela ognju, sicer se lahko vname.

5. Znova namestite filter za zrak na njegovo
mesto.
Znova namestite filter za zrak skupaj z vodilom
za filter na sesalni reSetki v obratnem vrstnem
redu postopka iz 3. koraka.

Filter za zrak

Vodilo filtra

Sesalna
reSetka

0=
6. Zapiranje sesalne resetke.

Zaprite sesalno reSetko v nasprotnem vrstnem
redu postopka iz 2. koraka.

7. Zaklenite sesalno resetko.
Potisnite zapah navzdol v nasprotnem vrstnem
redu postopka iz 1. koraka.

8. Izklopite oznako " =" ali "Cas za
CiS€enje filtra za zrak", ki se prikaze na
zaslonu daljinskega upravljalnika, ko
vklopite napajanje.

Oznako je mogoce izkljuciti, ko deluje ali ko je

ustavljena.

<V primeru BRC1E, BRC1D>

» Za podrobnosti glejte priro¢nik o delovanju
daljinskega upravljalnika.

<V primeru BRC1C>

* Pritisnite gumb za PONASTAVITEV ZNAKA
ZAFILTER.

11
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POSTOPEK CISCENJA IZSTOPNE .

ODPRTINE ZA ZRAK, SESALNE RESETKE,

ZUNANJOSTI IN DALJINSKEGA

UPRAVLJALNIKA

* Obri8ite z mehko suho krpo.

+ Ce madeza ni mogode odstraniti, ga obrisite
s krpo, ki ste jo najprej namocili v raztopino
nevtralnega detergenta in nato mocno oZeli.
Nato obriSite obmocje s suho krpo.

* Pri &iS¢enju drzite lopute z roko in jih obriSite.
(Ce lopute med brisanjem premoéno pritisnete,
se lahko snamejo.)

OPOMBA

* Ne uporabljajte bencina, benzena, razredgila,
pradka za poliranje ali tekoega insekticida, na
voljo na trzis€u. To lahko povzro€i razbarvanje ali
deformacijo.

* Ne uporabljajte vode s temperaturo 50°C ali vec.

_To lahko povzroCi razbarvanje ali deformacijo.
[CISCENJE PRED UPORABO IN PO

SEZONSKI UPORABI]

ZAGON PO DALJSEM OBDOBJU
ZAUSTAVITVE

Preglejte naslednje

* Preverite, ali vstop in izstop zraka nista ovirana.
Odstranite vse ovire.
Ovire lahko zmanj$ajo hitrost pretoka zraka, kar
bo povzrocilo poslabSanje u€inkovitosti in okvare
naprav.

Ocistite filter za zrak in zunanjost.

* Ko ocistite zraCni filter, ga spet namestite.
(Glejte "VZDRZEVANJE" na strani 10.)

* Izklopite oznako " .g>" ali "Cas za Gis&enije filtra
za zrak", ki se prikaZe na zaslonu daljinskega
upravljalnika, ko vklopite napajanje.

Oznako je mogoce izkljuditi, ko deluje ali ko je

ustavljena.

<V primeru BRC1E, BRC1D>

» Za podrobnosti glejte priro¢nik o delovaniju
daljinskega upravljalnika.

<V primeru BRC1C>

* Pritisnite gumb za PONASTAVITEV ZNAKA ZA
FILTER.

Vklopite odklopnik najmanj 6 ur pred uporabo.

* To je potrebno za zascito enote in njeno gladko
aktiviranje.

» Zaslon na daljinskem upravljalniku bo prikazal,
kdaj je stikalo glavnega napajanja vklju¢eno.

OGREVANJE znotraj 6 ur po vklopu napajanja

odklopnika.

* Nekateri modeli izvedejo naslednji postopek za
zascCito naprav.
Ce se OGREVANUJE izvede znotraj 6 ur po vklopu
napajanja odklopnika, se zaradi zas€ite naprav
ventilator notranje enote med delovanjem
zunanje enote zaustavi za priblizno 10 minut.
Zgornji postopek se izvede ne samo v ¢asu
montaze, temvec vsakic¢, ko se odklopnik vklopi/
izklopi.

POSTOPEK ZAUSTAVITVE SISTEMA ZA
DALJSE OBDOBJE

Vklopite DELOVANJE VENTILATORJA za pol

dneva in posusite enoto.

* To bo preprecilo nastanek plesni.

Izklopite odklopnik napajanja (samo pri hladivu

R410A).

» Ko se odklopnik vklopi, se nekaj elektricne
energije porabi, tudi Ce sistem ne deluje.
Izkljucite stikalo glavnega napajanja, Ce Zelite
prihraniti energijo.

* Prikaz na zaslonu daljinskega upravljalnika bo
izginil, ko izkljuCite stikalo glavnega napajanja.

Ocistite filter za zrak in zunanjost.

* Ko koncate Cis&enje, filter vstavite spet na
njegovo mesto.
Glejte "VZDRZEVANJE" na strani 10.

9. NI OKVARA KLIMATSKE
NAPRAVE

Zaradi varnosti je ta enota opremljena z detektorjem
puscanja hladiva. Za u€inkovitost potrebuje enota
po montazi neprekinjeno elektricno napajanje,
razen med kratkimi termini servisiranja (samo

pri hladivu R32).

Nasledniji simptomi ne pomenijo okvare klimatske
naprave

* OGREVANJE znotraj 6 ur po vklopu napajanja
odklopnika.
Nekateri modeli izvedejo naslednji postopek za
zascito naprav.
Ce se OGREVANJE izvede znotraj 6 ur po vklopu
napajanja odklopnika, se zaradi zaSc¢ite naprav
ventilator notranje enote med delovanjem
zunanje enote zaustavi za priblizno 10 minut.
Zgornji postopek se izvede ne samo v Casu
montaze, temvec vsakic¢, ko se odklopnik vklopi/
izklopi.
Za udobno ogrevanije je priporo¢eno, da med
OGREVANJEM ne izklapljate odklopnika.
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SISTEM NE DELUJE

Sistem se ne zazene znova takoj, ko
pritisnete gumb za vklop/izklop.

Sistem se ne zazene znova takoj, ko

se pritisnjeni gumb NASTAVITEV
TEMPERATURE vrne v prvotni polozaj.

Ce lu¢ka DELOVANJA sveti, je stanje sistema
normalno.

Ne zaZene se znova samodejno, ker se sproZi
varnostna naprava, da prepreci preobremenitev
sistema. Po pribl. 3 minutah se sistem
samodejno znova vklopi.

Sistem se ne zazene, ko se na prikazovalniku
prikaze "(_& ] " in nekaj sekund utripa, ko
pritisnete gumb za delovanje.

Razlog je centralizirano upravljanje sistema.
Utripanje na prikazovalniku oznacuje, da
sistema ni mogoc€e upravljati prek daljinskega
upravljalnika.

OGREVANAJE v 6 urah po za¢etku napajanja
klimatske naprave.

Nekateri modeli izvedejo naslednji postopek za
zascito naprav.

Ce zazenete OGREVANJE v 6 urah po zadetku
napajanja klimatske naprave, se notranji
ventilator zaustavi za priblizno 10 minut med
delovanjem zunanje naprave, da naprave
zasciti.

Zgornji postopek ni namenjen le za namesc¢anje,
ampak za vsakokrat, ko izklopite/vklopite stikalo
glavnega napajanja.

Zunanja enota se zaustavi.

To pomeni, da je notranja temperatura dosegla
nastavljeno. Notranja enota je v nacinu
VENTILATOR.

HLAJENJE (SAMODEJNO HLAJENJE):
ZniZajte nastavljeno temperaturo.
OGREVANJE (SAMODEJNO OGREVANJE):
ZviSajte nastavljeno temperaturo.

Cez &as se delovanje zaéne, medtem ko je
sistem v obiCajnem stanju.

Na daljinskem upravljalniku se prikaze

" " in izpihovanje zraka se zaustavi.
Razlog je ta, da sistem samodejno preklopi

na ODMRZOVANJE, da se prepreci padec
zmogljivosti ogrevanja, ko se zmrzal na zunaniji
enoti poveca.

Po 6 do 8 minutah (najve¢ 10 minut) se sistem
povrne na prvotno delovanje.

IV.

DELOVANJE SE OBCASNO ZAUSTAVI.
Daljinski upravljalnik na zaslonu pokaze
"U4" in "U5" in delovanje se zaustavi. Vendar
se po nekaj minutah spet zazene.

To je zato, ker se komunikacija med enotami
izklopi in delovanje se zaustavi zaradi Suma,

ki ga povzro€a druga naprava, ne klimatska
naprava.

Ko se elektricni Sum zmanjsa, se sistem
samodejno znova zazene.

HITROST VENTILATORJA SE RAZLIKUJE
OD NASTAVITVE.

Tudi €e pritisnete gumb za upravljanje
hitrosti ventilatorja, se hitrost ventilatorja
ne spremeni.

Med HLAJENJEM se hitrost pretoka zraka
zmanj8a, da se prepreci prenos odtajane vode.
Poleg tega enota med ODMRZOVANJEM

(v na€inu OGREVANJA) preneha izpihovati
zrak, da ne bi pihala naravnost v vas.

Cez nekaj &asa se hitrost pretoka zraka lahko
spremeni.

(Hitrosti pretoka zraka ni mogoc¢e nastaviti za
PROGRAM ZA SUSENJE.)

Ko temperatura prostora preseze nastavljeno
temperaturo, notranja enota preide v tihi nacin.
Nekaj ¢asa traja, da se hitrost pretoka zraka
spremeni.

Dvignite nastavljeno temperaturo. Cez nekaj
Casa se hitrost pretoka zraka spremeni.

SMER IZPIHOVANJA ZRAKA NI ENAKA
NASTAVITVI.

Dejanska smer izpihovanja zraka ni enaka
smeri, prikazani na daljinskem upravljalniku.
Samodejna nastavitev nihanja ne deluje.

To je zato, ker je hitrost pretoka zraka
samodejno nadzorovana.

Cez nekaj &asa se smer pretoka zraka lahko
spremeni.

SMER PRETOKA ZRAKA SE RAZLIKUJE
OD PRIKAZA NA DALJINSKEM
UPRAVLJALNIKU.

Lopute za usmerjanje pretoka zraka ne
nihajo, ko daljinski upravljalnik prikaze
nacin nihanja.

<OGREVANJE>

To se zgodi, ker se smer pretoka zraka iz sredine
izpustne odprtine krmili, ko je notranja
temperatura viSja od nastavljene temperature.
Cez nekaj &asa se bo zadelo nihanje.

(Glejte "Premikanje loput za usmerjanje pretoka
zraka levo in desno" na strani 9.)
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* Prikaz smeri pretoka zraka na daljinskem
upravljalniku se razlikuje od dejanskega

delovanja loput za usmerjanje pretoka zraka.

<OGREVANJE>

To se zgodi, ker se smer pretoka zraka iz sredine
izpustne odprtine krmili takoj, ko se zazene
delovanje ali ko je notranja temperatura visja
od nastavljene temperature.

Smer zratnega pretoka se s€asoma spremeni
na nastavljeno smer.

(Glejte "Premikanje loput za usmerjanje pretoka
zraka levo in desno" na strani 9.)

VL. IZ ENOTE PRIHAJA BELA MEGLICA

¢ Ce je vlaznost med HLAJENJEM visoka
(na mastnih ali prasnih mestih)
Ce je notranja enota zelo zapackana, bo
temperatura v prostoru neenakomerna. Treba
je ogistiti notranjost notranje enote. Glede
podrobnosti o Cis€enju enote povprasajte
svojega prodajalca Daikin. Ta postopek
mora izvesti kvalificiran serviser.
Preverite okolje uporabe.

* Ko se delovanje preklopi iz nacdina
OGREVANJA med ODMRZOVANJEM
ali po njem.
Vlaga, ki nastane med ODMRZOVANJEM, se
bo uparila in lebdela naokoli.
Ko se na daljinskem upravljalniku prikaze

" ", je enota v naCinu ODMRZOVANJA.

VII.HRUP KLIMATSKIH NAPRAV

* Zvok zvonjenja po zagonu enote.

Ta zvok se ustvari, ko delujejo motorji, ki
poganjajo lopute za usmerjanje pretoka zraka.
Cez kak$no minuto bo utihnil.

+ Ko sistem deluje v NACINU HLAJENJA ali
ODMRZOVANJA, je mogoce slisati
neprekinjen zvok pretakanja.

To je zvok hladilnega plina, ki te€e skozi zunanjo
in notranjo enoto.

* Zvok pretakanja, ki se pojavi ob zagonu ali
neposredno po zaustavitvi delovanja ali ki se
pojavi ob zagonu ali takoj po zaustavitvi
ODMRZOVANJA.

To je zvok hladiva, ki ga povzrocita zaustavitev
ali sprememba pretoka.

Med OGREVANJEM sistem samodejno preklopi
na ODMRZOVANJE. Daljinski upravljalnik
prikazuje "

Po 6 do 8 minutah (najve¢ 10 minut) se sistem
povrne na prvotno delovanje.

* Ko sistem deluje v naé¢inu HLAJENJA ali pa
je zaustavljen, je mogoce sliSati neprekinjen
zvok pretakanja.

Ta zvok povzro¢a delovanje Crpalke.

Odvaja se vlaga, odstranjena iz notranjega
zraka med nac¢inom HLAJENJA. (Naprava za
¢rpanje je na voljo kot izbirna oprema.)

* Med delovanjem sistema ali po zaustavitvi je
mogoce sliSati piskajo¢ zvok.

Ta zvok je posledica raztezanja in kréenja
plasti¢nih delov zaradi spremembe temperature.

VIII.LPRAH IZ ENOT

* Ko po daljsem ¢asu zazenete enoto, se lahko
iz nje usipa prah.
Izpiha se prah, ki se je nabral v enoti.

IX. ENOTE ODDAJAJO NEPRIJETEN VONJ

* Med delovanjem
Enota vpija vonje prostora, pohistva, cigaretni
dim itd. in jih oddaja.
Ce vonj povzro&a tezave, lahko hitrost pretoka
zraka nastavite na ni¢, ko notranja temperatura
doseZe nastavljeno temperaturo.
Glede podrobnosti se obrnite na svojega
prodajalca Daikin.

X. ENOTA NE HLADI UCINKOVITO.

Enota deluje v programu za susenje.

To je zato, ker nacin SUSENJE deluje tako,
da notranja temperatura pada ¢im manij.
Znizajte notranjo temperaturo z nacinom
HLAJENJA in nato uporabite PROGRAM
ZA SUSENJE.

(Glejte "ZNACILNOSTI PROGRAMA ZA
SUSENJE" na strani 8.)

* Na straneh 7 in 8 preberite, kak§ne so znacilnosti
HLAJENJA, znadilnosti OGREVANJA in
znagilnosti PROGRAMA ZA SUSENJE.

10. ODPRAVLJANJE TEZAV

Zaradi varnosti je ta enota opremljena z detektorjem
pusc€anja hladiva. Za u€inkovitost potrebuje enota
po montazi neprekinjeno elektricno napajanje,
razen med kratkimi termini servisiranja (samo

pri hladivu R32).

Preberite, preden poklicete servis.

1. Ce sistem sploh ne deluje.
* Preverite, ali je varovalka pregorela.
IzkljuCite elektricno omrezje.

Slovensdina
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* Preverite, ali je stikalo glavnega napajanja
pregorelo.
Z odklopnikom v poloZzaju izklopa vklopite
napajanje.
Ne vklapljajte napajanja z odklopnikom
v polozaju sprozitve.
(Obrnite se na svojega prodajalca.)

VKLOP Jezicek

L -= | Polozaj sprozitve
|ZKLOP

Odklopnik napajalnega tokokroga
(zemljosti¢ni odklopnik)

* Preverite, ali gre za izpad elektricnega toka.
Pocakajte, da bo napajanje spet
vzpostavljeno. Ce pride do izpada elektriénega
napajanja med delovanjem, se sistem po
ponovni vzpostavitvi napajanja samodejno
Znova zazene.

Ce se delovanje sistema ustavi po

zakljuéenem delovanju.

* Preverite, ali sta vstopna ali izstopna zra¢na
odprtina zamaseni.

Odstranite oviro in prezracite.

* Preverite, ali se je zamasil zracni filter.
Pokilicite kvalificiranega serviserja, da filtre
ocisti.

(Glejte "VZDRZEVANJE" na strani 10.)

Ce je filter za zrak zamasen, hitrost pretoka
zraka pade in posledi¢no se zmanjsa tudi
uc€inkovitost.

Poleg tega lahko pride do zbiranja kondenzata
v izstopni zra¢ni odprtini.

(Glejte "VZDRZEVANJE" na strani 10.)

Sistem deluje, vendar ne hladi ali ne greje

uc€inkovito.

* Dotegalahko pride, Ce je vstop ali izstop zraka
na notraniji ali zunanji enoti oviran.

Odstranite oviro in prezracite.

Ovire zmanjSajo hitrost pretoka zraka in
povzroc€ijo zmanjSanje ucinkovitosti ter izpad
delovanja v primeru vsesavanja izpustnega
zraka.

To povzroc€a porabo elektrike in lahko napravo
zaustavi.

* To lahko povzrodi zamasitev filtra za zrak.
PokliCite kvalificiranega serviserja, da filtre
ocisti.

(Glejte "VZDRZEVANJE" na strani 10.)

Ce je filter za zrak zama$en s prahom ali
umazanijo, bo posledica zmanj$anje koli¢ine
pretoka zraka na klimatski napravi in
zmanjSana ucinkovitost klimatske naprave.
Poleg tega lahko pride do zbiranja kondenzata
v izstopni zraCni odprtini.

(Glejte "VZDRZEVANJE" na strani 10.)

* VVzrok je lahko neustrezna nastavitev
temperature. (Nastavite primerno
temperaturo, hitrost pretoka zraka in smer
izpihovanja.)

* Vzrok je lahko nastavitev gumba HITROST
VENTILATORJA na moznost MAJHNA
HITROST. (Nastavite primerno temperaturo,
hitrost pretoka zraka in smer izpihovanja.)

* VVzrok je lahko nepravilno nastavljen pretok
zraka.

(Glejte "NASTAVITEV SMERI PRETOKA
ZRAKA" na strani 8.)

* Vzrok so lahko odprta vrata ali okna. Zaprite
okna ali vrata, da ne bi v prostor pihal veter.

* V/zrok je lahko neposredna izpostavljenost
soncni svetlobi v prostoru (med hlajenjem).
Uporabite zavese ali Zaluzije.

* Ko je v prostoru prevec ljudi (pri hlajenju).

* Vzrok je lahko premocan vir ogrevanja
prostora (med hlajenjem).

4. Ceprav niste pritisnili gumba za vklop/
izklop, se je enota zagnala ali zaustavila.
« Ste prepri¢ani, da ni v uporabi CASOVNIK za
Vklop/Izklop?
Izklopite CASOVNIK za Vklop/Izklop.

* Ali ste prepri¢ani, da naprava za daljinsko
upravljanje ni priklju¢ena?
Stopite v stik z nadzorno sobo, ki je poslala
ukaz za zaustavitev.

 Ste prepriani, da ni prizgan zaslon za
centralizirano krmiljenje?
Stopite v stik z nadzorno sobo, ki je poslala
ukaz za zaustavitev.

Ce tezave s tem niso odpravljene, prosimo,

da naprave ne skuSate popraviti sami. V takih
primerih vedno stopite v stik z vasim lokalnim
prodajalcem. Prosimo, da v tem primeru vedno
navedete simptom in ime modela (zapisan na tablici
z imenom modela).

5. Enota se samodejno upravilja.

* Ventilator se samodejno vrti, ko je enota
izklopljena. (Lu¢ka delovanja utripa.)
Razlog je ta, da se je sprozilo tipalo za
zaznavanje puscanja hladiva.
* Obstaja nevarnost pus€anja hladiva.
Prezracite prostor in se obrnite na prodajalca.
« Ce nipuséanja, se ventilator samodejno izklopi
¢ez nekaj minut.
V¢€asih tipalo za zaznavanje puscanja hladiva
pomotoma zazna druge snovi in ne hladiva, na
primer insekticide ali lake za lase (samo pri
hladivu R32).
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6. Ni ohlaja/segreva.

* V nacinu hlajenja ali ogrevanja enota preklopi
v nastavitev zrac¢enja "Moc¢an tok zraka".
Razlog je ta, da se je sprozilo tipalo za
zaznavanje puscanja hladiva

* Obstaja nevarnost pusc¢anja hladiva.
Prezracite prostor in se obrnite na prodajalca.

« Ce ni pusdanja, se po nekaj minutah
samodejno vrne v prejsnji nacin delovanja.
V&asih tipalo za zaznavanje puS€anja hladiva
pomotoma zazna druge snovi in ne hladiva, na
primer insekticide ali lake za lase (samo pri
hladivu R32).

7. Diagnoza napak prek daljinskega
upravljalnika

« Ce daljinski upravljalnik prikazuje kodo A0.

* Obstaja nevarnost pusc¢anja hladiva.
PrezracCite prostor in se obrnite na prodajalca.

+ Ce hladivo ne izteka, pogakajte nekaj minut.
V¢asih tipalo za zaznavanje hladiva
pomotoma zazna druge snovi in ne hladiva, na
primer insekticide ali lake za lase (samo pri
hladivu R32).

« Ce daljinski upravljalnik prikazuje kodo CH.
Obstaja naslednja nevarnost. Obrnite se na
prodajalca (samo pri hladivu R32).

Okvara tipala za zaznavanje puS¢anja hladiva.
Kabel tipala za zaznavanje pusc€anja je
poskodovan.

Kabelska povezava tipala za zaznavanje
puscanja ni sklenjena.

Okvara glavnega tiskanega vezja.

11. ZAHTEVE ZA ODSTRANITEV

Vas izdelek in baterije, prilozene
upravljalniku, so oznaceni s tem
simbolom. Simbol pomeni, da elektri¢nih
in elektronskih izdelkov ter baterij ne
smete mesSati z nerazvr§€enimi gospodinjskimi
odpadki. Pri baterijah je pod simbolom morda
natisnjen tudi kemijski simbol. Kemijski simbol
pomeni, da baterija vsebuje tezko kovino nad
dolo€eno koncentracijo. MoZni kemijski simboli so:
m Pb: svinec (>0,004%)
Sistema nikar ne poskusajte razstaviti sami:
razstavljanje izdelka, delo s hladivom, oljem in
drugimi deli mora izvesti kvalificiran monter v skladu
z veljavno lokalno in nacionalno zakonodajo. Enote
in odpadne baterije je treba v posebnem obratu za
obdelavo predelati za ponovno uporabo, recikliranje
in obnovitev. Z zagotavljanjem pravilnega
odstranjevanja boste pripomogli k preprecevanju
moznih negativnih u€inkov na okolje in zdravije ljudi.
Za vec¢ informacij stopite v stik z monterjem ali
lokalnimi organi.
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