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TIETOJA
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2 Tietoja jarjestelmasta
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limanotto

limanpoisto

Saatolappa (vaakasuora siipi)
Kaihdinsaleet (pystysuorat siivet)
Etupaneeli

Mallin nimikilpi
Huonelampétilan anturi
Signaalin vastaanotin
Toiminnan merkkivalo (vihrea)
Ajastimen merkkivalo (oranssi)
Siséyksikdn ON/OFF-kytkin
limansuodatin

_ R - TQ 5,0 20T D

Virtapainike

Jos kayttdliittyma puuttuu, voit kaynnistad/pysayttdad toiminnan
sisdyksikon ON/OFF-painikkeella. Kun toiminta kaynnistetaan talla
painikkeella, kaytetdan seuraavia asetuksia:

= Toimintatila = Automaattinen
= Lampdtila-asetus = 25°C

= llmavirran nopeus = Automaattinen

2.2

= Suora auringonvalo. Al3
auringonvalolle.

Tietoja kayttoliittymasta

altista  kayttoliittymaa suoralle

= Poly. Signaalin lahettimessa tai vastaanottimessa oleva poly
vahentaa herkkyytta. Pyyhi poly pois pehmealla liinalla.

= Loistevalaisimet. Signaalien valitys saattaa estya, jos huoneessa

on loistevalaisimia. Ota tallaisessa tapauksessa yhteys
asentajaan.
* Muut laitteet. Jos kaukosaatimen signaalit ohjaavat muita

laitteita, siirrd muita laitteita tai ota yhteys asentajaan.

= Verhot. Varmista, etta verhot tai muut esineet eivat esta signaalia
yksikon ja kayttoliittyman valilla.

@ HUOMIOITAVAA
= Al3 pudota kayttoliittymé&a.

= Al3 anna kayttoliittyman kastua.

221 Komponentit: Kayttoliittyma
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Signaalilahetin
LCD-nayttd
Virtapainike
Tuulettimen asetuspainike
Lampétilan saatépainike
Kaantopainike

Ajastimen peruutuspainike
ON-ajastinpainike
OFF-ajastinpainike
Miellyttava ilmavirta -painike
Econo-painike

Tilan valintapainike
Teho-painike
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2.2.2  Tila: Kayttdliittyman LCD-néyttd
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Kuvake Kuvaus
@ Toimintatila = Automaattinen

@ Toimintatila = Kuivaus

@3 Toimintatila = Lammitys

Toimintatila = Jaahdytys

Toimintatila = Vain tuuletin

Tehotoiminta on aktiivinen

Econo-toiminta on aktiivinen

Toiminta on aktiivinen

Sisayksikko vastaanottaa signaalin kayttoliittymasta
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Nykyinen lampétila-asetus

&zl

l

limavirran nopeus = Automaattinen

DD
b

limavirran nopeus = Sisayksikkd hiljainen
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3 Ennen kayttoa

Kuvake Kuvaus
limavirran nopeus = Korkea
=unlll
] limavirran nopeus = Korkea keskitaso
=umll
limavirran nopeus = Keskitaso
mml
limavirran nopeus = Matala keskitaso
=
@ limavirran nopeus = Matala
-

@ Mukavuustoiminta on aktiivinen

(: = Automaattinen pystykaanto on aktiivinen

JHR.@ _ajasti jivi

) oN ON-ajastin on aktiivinen

'HR.@ i . -

JOFF OFF-ajastin on aktiivinen
223 Kayttoliittyman kaytto

]

a Signaalin vastaanotin

1 Osoita signaalilahettimelld sisayksikon signaalin vastaanotinta
(suurin tiedonsiirtoetaisyys on 7 m).

Tulos: Kun sisayksikk® vastaanottaa signaalin kayttoliittymasta,
kuuluu danimerkki:

Aani Kuvaus
Kaksi aanimerkkia

Toiminta alkaa.

Yksi aanimerkki Asetus muuttuu.

Pitka aanimerkki Toiminta paattyy.

3 Ennen kayttoa

31 Kayttoliittyman kiinnittaminen
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Kayttoliittyma

b Ruuvit (eivét sisally toimitukseen)
c Kayttdliittyman pidin

H
=

1 Valitse paikka, josta signaalit saavuttavat yksikon.

2 Kiinnita pidin ruuveilla seindan tai vastaavaan paikkaan.

3 Ripusta kayttoliittyma pitimeensa.

3.2 Paristojen asettaminen
Paristot kestavat noin 1 vuoden.
1 Irrota takakansi.

2 Aseta molemmat paristot yhta aikaa.

3 Laita kansi takaisin.

3.3 Virransyo6ton kytkeminen paalle
1 Kaanna virtakytkin paalle.

Tulos: Sisayksikon lappa avautuu ja sulkeutuu referenssiasennon
asettamista varten.

4  Kayttd

4.1 Toiminta-alue

Toimintotila
Jaahdytys@®

Kayttoala
= Ulkolampdtila: —10~46°C

Sisélampétila: 18~32°C

= Sisailman kosteus: <80%

Lammitys® = Ulkolampdtila: —15~24°C
= Sisalampdtila: 10~30°C
Kuivaus® = Ulkolampétila: —10~46°C

= Sisalampdtila: 18~32°C

= Sisailman kosteus: <80%

Jos kaytetaan toiminta-alueen ulkopuolella:
(a) Turvalaite saattaa pysayttaa jarjestelman toiminnan.
(b) Sisayksikdssa voi esiintya kondensaatiota ja tippumista.

4.2 Milloin mitakin ominaisuutta
kaytetaan

Maarita kaytettavat ominaisuudet seuraavan taulukon avulla:

Ominaisuus | Tehtavat

Perusominaisuudet

Jarjestelman kaynnistdminen/
sammuttaminen ja lampétilan
asettaminen:

Toimintatilat ja
lampétila

= Lammita tai jadhdyta huonetta.

Puhalla huoneeseen ilmaa
lammitysta tai jadhdytysta.

ilman

= Vahenna kosteutta huoneessa.

= Valitse automaattisessa
sopiva lampétila  ja
automaattisesti.

tilassa
toimintatila

=
limavirran suunta

limavirran suunnan saataminen

(k&antyva tai kiintea asento).

Kayttéopas
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4 Kayttd

Ominaisuus

Tehtavat

@ llmavirran nopeus

Huoneen puhallettavan ilman maaran
saataminen.

Hiljaisempi kaynti.

Lisaominaisuudet

ENJ Econo

Jarjestelman kayttdminen samalla, kun
kaytetdan muita virtaa kuluttavia
laitteita.

Energian saastaminen.

Mukavuus

Miellyttavan ilmavirran tuottaminen niin,
etta ilmaa ei puhalleta suoraan ihmisten
paalle.

Tehokas

Huoneen jaahdyttaminen tai
[ammittdminen nopeasti.

583) ON-ajastin + 882

OFF-ajastin

Jarjestelman kytkeminen paalle tai pois
automaattisesti.

4.3 Toimintatila ja lampétilan
asetuspiste

Milloin. Saada jarjestelman toimintatilaa ja aseta ldmpétila, kun

haluat:

= lammittaa tai jadhdyttaa huonetta

= puhaltaa huoneeseen ilmaa ilman lammitysta tai jaahdytysta

= vahentaa kosteutta huoneessa

Mita. Jarjestelma toimii eri tavoin kayttajan valinnan mukaan.

Asetus

Kuvaus

tﬂ Automaattinen

Jarjestelma jaahdyttaa tai lammittaa
huoneen lampdtilan asetuspisteeseen.
Se vaihtaa tarvittaessa automaattisesti
jaahdytyksen ja lammityksen valilla.

E] Kuivaus

Jarjestelma vahentaa huoneilman
kosteutta lampdtilaa muuttamatta.

%

17,

Ry
s

0

Lammitys

Jarjestelma lammittéa huoneen
lampétilan asetuspisteeseen.

* Jaahdytys

Jarjestelma jaahdyttaa huoneen
lampétilan asetuspisteeseen.

@ Tuuletin

Jarjestelma saataa vain ilmavirtaa
(ilmavirran nopeus ja suunta).

Jarjestelma ei saada lampdtilaa.

Lisatietoja:

= Ulkolampétila. Jarjestelman jadhdytys- tai lammitysteho laskee,
kun ulkolampétila on liian korkea tai liian alhainen.

= Sulatustoiminta.

Lammitystoiminnan

aikana  ulkoyksikkoon

saattaa muodostua huurretta, joka laskee lammitystehoa. TallGin
jarjestelmad siirtyy automaattisesti sulatustoimintaan huurteen
poistamiseksi. Sulatustoiminnan aikana sisayksikosta ei puhalleta

kuumaa ilmaa.

4.31 Toimintatilan kdynnistaminen/
sammuttaminen ja lampétilan

asettaminen

IM: Toimintatila = Automaattinen

E]: Toimintatila = Kuivaus
%5 Toimintatila = Lammitys
*: Toimintatila = Jaahdytys
'2‘: Toimintatila = Vain tuuletin

®
oo
L) Nayttaa asetuslampétilan.

1 Valitse toimintatila painamalla yhden tai useamman
kerran.

Tulos: Tila asetetaan seuraavassa jarjestyksessa:

2 = O = & ==p 5 w=p o oy

2 Paina , kun haluat kdynnistaa toiminnan.

Tulos: @l] nakyy nestekidendytdssa.

Tulos: Toiminnan merkkivalo syttyy.

A
TEMP

3 Paina v tai A painikkeessa L.¥J yhden tai useamman kerran,
kun haluat nostaa lampétilaa.

Huomautus: Lampdtilaa ei voi saataa, kun kaytetadn kuivaus- tai
vain tuuletin -tilaa.

4 Paina , kun haluat pysayttaa toiminnan.

Tulos: @1] katoaa nestekidenaytosta.

Tulos: Toiminnan merkkivalo sammuu.

4.3.2

1 Paina , kun haluat valita:

limavirran nopeus

=unill 5 ilmavirran nopeustasoa =j_
ﬁl Automaattinen toiminta
2 Siséyksikon hiljainen toiminta. Kun ilmavirran
,
asetuksena on &, yksikon tuottama aani vaimenee.

TIETOJA

= Jos yksikkd saavuttaa
jaahdytys-, lammitys- tai
Tuuletin lakkaa toimimasta.

lampdtilan  asetuspisteen
automaattisessa tilassa.

= llmavirran nopeusasetusta ei voi saataa, kun kaytetédan
Kuivaus-toimintatilaa.

limavirran nopeuden saataminen

1 Paina 'z'FAN, niin ilmavirran asetus muuttuu seuraavassa
jarjestyksessa:

FTXF20~35A5V1B + FTXF20~25B5V1B
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4.3.3 llmavirran suunta

Milloin. Saada ilmavirran suuntaa tarpeen mukaan.

Mita. Jarjestelma suuntaa ilmavirran eri tavoin kayttdjan valinnan
mukaan (kadantyva tai kiinted asento). Se tekee sen siirtamalla
pystysuoria siipia.

Asetus limavirran suunta

G2 Automaattinen | Liikkuu iés ja alas.

pystykaanto

-] Pysyy paikallaan.

HUOMIO
= Kayta aina kayttoliittymaa lapan kulman saatadmiseen.
Kun lappéa kaantyy ja sita yritetdan siirtda vakisin kasin,
mekanismi sarkyy.

= Ole varovainen, kun saadat kaihdinsaleitd. IIman
ulostuloaukon sisélla on nopeasti pyoriva tuuletin.

Huomautus: Lapan liikealue vaihtelee toimintatilan mukaan. Lappa
pysahtyy yldasentoon, kun ilmavirran nopeus vaihdetaan alhaiseksi
ylos/alas-kaantdasetuksen aikana.

a Lapan liikealue jadhdytys- tai kuivaustoiminnan aikana
b Lapan liikealue lammitystoiminnan aikana
¢ Lapan liikealue vain tuuletin -toiminnan aikana

limavirran suunnan saataminen

1 Paina , kun haluat kayttda automaattikdantoa.

Tulos: (% iimestyy nestekidenayttéon.

Tulos: Saatdlappa (vaakasuora siipi) alkaa kaantya.

2 Jos haluat kayttaa kiinteda asentoa, paina EID
saavuttaa halutun asennon.

, kun lappa

Tulos: (E: katoaa nestekidenaytosta.

Pystysuorien siipien (kaihdinsaleiden) saato

1 Pida kiinni 1 tai kummastakin nupista ja siirra kaihdinsaleita.

TIETOJA

Jos yksikkd on asennettu huoneen
kaihdinsaleiden taytyy osoittaa poispain
Tehokkuus laskee, jos seina estaa ilmavirtaa.

nurkkaan,
seinasta.

4.3.4 Miellyttava ilmavirta -toiminta

Tata toimintaa voidaan kayttda Lammitys- tai Jaahdytys-
toimintatilassa. Se tuottaa miellyttavan ilmavirran niin, etta ilmaa ei
puhalleta suoraan ihmisten paalle. Jarjestelmd asettaa Kiintedn
ilmavirran  suunnan  yl0spain  jaahdytystilassa ja alaspain
lammitystilassa.

Jaahdytystoimintatila Lammitystoimintatila

TIETOJA

Teho-toimintaa ja Miellyttava ilmavirta -toimintaa ei voi
kayttdd samaan aikaan. Viimeksi valittu toiminta saa
etusijan. Jos valitaan automaattinen pystykaanto,
Miellyttava ilmavirta -toiminta peruutetaan.

Miellyttava ilmavirta -toiminnan kdynnistaminen/

pysayttaminen
COMFORT
1 Kaynnista painamalla .
Tulos: Saatélapan asento muuttuu, @ nakyy
nestekidendytdssa ja ilmavirran nopeus  asetetaan
automaattiseksi.
Tila Lapan asento...
Jaahdytys/kuivaus Yl6s
Lammitys Alas
COMFORT

2 Pysayta painamalla .

Tulos: Saatolappa palaa asentoon, jossa se oli ennen Miellyttava
ilmavirta -tilan kaynnistysta, ja R katoaa nestekidenaytosta.

4.3.5 Tehokas toiminta

Tama toiminta maksimoi nopeasti jadhdytys-/lammitystehon kaikissa
toimintatiloissa. Nain saadaan suurin mahdollinen teho.

TIETOJA

Tehokas-toimintaa ei voi kayttdd yhdessa Econo- tai
Miellyttdva ilmavirta -toiminnan kanssa. Viimeksi valittu
toiminta saa etusijan.

Tehokas-toiminta ei lisda yksikon kapasiteettia, jos se
toimii jo maksimikapasiteetilla.

Tehokas-toiminnan kaynnistaminen/
pysayttaminen

1 Kaynnista painamalla .

Tulos: L;J nakyy nestekidenaytdssa. Tehokas toiminta toimii
20 minuuttia, jonka jalkeen toiminta palaa aiemmin asetettuun
tilaan.

2 Pysayta painamalla .

Tulos: 4’3 katoaa nestekidenaytdsta.

Kayttéopas
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5 Energiansaasto ja toiminnan optimointi

Huomautus: Tehokas toiminta voidaan valita vain yksikon

kaydessa. Jos painetaan , toiminto peruutetaan ja L*)

katoaa nestekidenaytosta.

4.3.6

Tama on toiminto, jonka avulla saadaan tehokas kaytto rajoittamalla
virran enimmaiskulutusarvoa. Toiminnosta on hyotya tapauksissa,
joissa on varmistettava, ettei virtakatkaisin laukea, kun tuotetta
kaytetddn muiden tuotteiden kanssa.

TIETOJA

= Tehokas- ja Econo-toimintoja ei voi kayttdd samaan
aikaan. Viimeksi valittu toiminta saa etusijan.

Econo-toiminta

= Econo-toiminta alentaa ulkoyksikdn tehonkulutusta
rajoittamalla kompressorin  py&rimisnopeutta. Jos
tehonkulutus on jo alhaisella tasolla, Econo-toiminta ei
alenna sitéd enempaa.

Econo-toiminnan kdynnistiminen/pysdyttaminen

1 Kaynnista painamalla .

Tulos: -\-r nakyy nestekidenaytdssa.

2 Pysayta painamalla .

Tulos: -\-r katoaa nestekidenaytosta.

B

Virrantarve ja virrankulutus
Kellonaika

Enintdan normaalitoiminnan aikana
Enintdan Econo-toiminnan aikana
Normaali toiminta

Econo-toiminta

cooTo >

= Kaavio on vain viitteellinen.

= limastointilaitteen suurin virrantarve ja virrankulutus Econo-
toiminnassa vaihtelevat liitetyn ulkoyksikon mukaan.

4.3.7 OFF/ON-ajastintoiminto

Ajastintoimintojen  avulla ilmastointilaite  voidaan kaynnistaa/
sammuttaa automaattisesti yolla tai aamulla. OFF ja ON-ajastinta
voidaan kayttaa myos yhdessa.

TIETOJA

Ohjelmoi ajastin uudelleen seuraavissa tapauksissa:

= Yksikkd on sammutettu katkaisimella.
= Virtakatkos.

= Kun kayttoliittyman paristot on vaihdettu.

ON-ajastintoiminnan kaynnistaminen/

pysayttiminen
1 Kaynnista painamalla (oD,
JHR.©

Tulos: ) ON nakyy nestekidendytdssa, ja ajastimen merkkivalo
syttyy.

TIETOJA

Aina kun painetaan , ajan asetus siirtyy 1 tunnin
eteenpain. Ajastin voidaan asettaa 1-12 tunniksi.
2 Pysayta painamalla .

IHR.®
Tulos: 0 ON Kkatoaa

nestekidendytdsta, ja ajastimen
merkkivalo sammuu.
OFF-ajastintoiminnan kaynnistaminen/
pysayttaminen
1 Kaynnista painamalla CorF),
JHR.©
Tulos: IOFF  nzkyy nestekidenadytdssa, ja ajastimen merkkivalo

syttyy.

TIETOJA

Aina kun painetaan , ajan asetus siirtyy 1 tunnin
eteenpain. Ajastin voidaan asettaa 1-9 tunniksi.

2 Pysayta painamalla CoFe),

JHR. @
Tulos: IOFF  katoaa nestekidenaytdsta, ja ajastimen merkkivalo
sammuu.

TIETOJA

Kun ON/OFF-agjastin asetetaan, aika-asetus tallennetaan
muistiin.  Muisti nollataan, kun kayttéliittyman paristot
vaihdetaan.

Yoasetustilan kayttaminen yhdessa OFF-ajastimen
kanssa

limastointilaite saatda lampdtilaa automaattisesti (0,5°C
ylés jaahdytystilassa, 2,0°C alas lammitystilassa)
estadkseen liiallisen jaahdytyksen /lammityksen ja
varmistaakseen miellyttdvan nukkumislampaétilan.

OFF-ajastimen ja ON-ajastimen yhdistaminen

1 Kun haluat asettaa ajastimet, katso "OFF-ajastintoiminnan
kaynnistaminen/pysayttaminen" [ 7] ja "ON-ajastintoiminnan
kaynnistaminen/pysayttaminen” [» 7].

Tulos: OFFja ON nakyvat nestekidenaytossa.

2 Esimerkki siita, mitd nestekidendytossa nakyy, jos 2 ajastinta

HR.@O[@®
yhdistetaan: L__1OFFON
5  Energiansaasto ja toiminnan
optimointi

TIETOJA

= Yksikko kuluttaa sdhkoa, vaikka se olisi sammutettu.

= Kun virta palaa sdhkodkatkon jalkeen, aiemmin valitun
tilan kayttda jatketaan.

A HUOMIO

Ala koskaan altista pikkulapsia, kasveja tai eldimia suoraan
ilmavirralle.

A VAROITUS

ALA laita sis&- ja/tai ulkoyksikén alle mitdan sellaista, joka
saattaa kastua. Muuten yksikon tai kylmaaineputkien
kondensaatio, ilmansuodattimen likaisuus tai poiston
tukkeuma voi aiheuttaa tippumista, ja yksikon alapuolella
olevat esineet voivat likaantua tai vaurioitua.
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6 Kunnossapito ja huolto

@ HUOMIOITAVAA

Ala kaytd jarjestelmad muihin tarkoituksiin. Laadun
heikkenemisen  valttdmiseksi ala kaytda  yksikkoa
tarkkuuslaitteiden, ruoan, kasvien, eldinten tai taideteosten
jadhdytykseen.

A VAROITUS

Al3 aseta tulenarkaa suihkepulloa iimastointilaitteen I&helle
tai kayta suihkeita yksikon laheisyydessa. Seurauksena
saattaa olla tulipalo.

Huomioi seuraavat varotoimenpiteet, jotta jarjestelma varmasti

toimisi oikein.

= Esta suoran auringonvalon paasy huoneeseen
jaadhdytystoiminnan aikana kayttamalla verhoja tai kaihtimia.

« Varmista, ettd alue on hyvin tuuletettu. ALA  tuki
ilmanvaihtoaukkoja.

= Tuuleta usein. Pitkdan kestava kayttd vaatii erityisen huomion
kiinnittdmista tuuletukseen.

= Pida ovet ja ikkunat suljettuina. Jos ovet ja ikkunat ovat auki,
huoneesta virtaa pois ilmaa, mikd heikentdd jaahdytyksen tai
lammityksen tehoa.

« Al3 ja&hdyta tai lammitd likaa. Lampétila-asetuksen pitdminen
kohtuullisella tasolla auttaa saastdmaan energiaa.

« Ala koskaan aseta mitdan esinetta yksikdn ilman sisdanmeno- tai
ulostuloaukkojen eteen. Tama voi heikentdda lammitys/
jaahdytystehoa tai pysayttaa toiminnan.

= Kéanna paavirtakytkin pois paaltd, kun vyksikkda ei kayteta
pitkdhkdon aikaan. Kun paavirtakytkin on paalla, yksikko kuluttaa
sahkéa. Kytke virta padlle 6 tuntia ennen yksikon
uudelleenkaynnistysta, jotta yksikkd toimii oikein.

Kaanna kytkin pois paalta, jos yksikkda ei kayteté pitkaan aikaan.
Jos kytkin on paalla, laite kuluttaa sahkda. Kédanna ennen yksikon
uudelleenkaynnistystd kytkin paalle 6 tuntia aikaisemmin, jotta
yksikko toimii oikein.

= Kondensaatiota voi muodostua, jos kosteus on yli 80% tai
tyhjennysputki on tukossa.

= Sdada huoneldmpdtila oikein parasta oleskelumukavuutta
silmallapitden. Valta liiallista lammitysta tai jagdhdytysta. Huomaa,
ettd asetetun huonelampdtilan saavuttaminen voi kestda jonkin
aikaa. Harkitse ajastinasetusten kayttoa.

= Saada ilmavirran suuntaa, jotta lattialle ei kerdanny kylmaa ilmaa
tai kattoa vasten lamminta ilmaa. (YI0s kattoon jaahdytys- tai
kuivauskayton aikana ja alas lammityskayton aikana.)

= Valta suoraa ilmanvirtausta pain huoneessa oleskelevia ihmisia.

= Kayta energian saastamiseksi jarjestelmaa suositellulla 1ampdtila-
alueella (jaghdytys 26~28°C ja lammitys 20~24°C).

6 Kunnossapito ja huolto

6.1 Yleiskuvaus: Kunnossapito ja
huolto

Asentajan on suoritettava vuosittainen kunnossapito.

Tietoja kylmaaineesta

Tama tuote sisdltda fluorinoituja kasvihuonekaasuja. ALA paéasta
kaasuja ilmakehaan.

Kylmaainetyyppi: R32

limaston Iampenemispotentiaali (GWP): 675

@ HUOMIOITAVAA

Fluorattuja kasvihuonekaasuja koskeva lainsaadanto
edellyttad, ettd yksikdn kylmaaineen maara ilmoitetaan
seka painona ettéa CO,-ekvivalenttina.

Maaran laskentakaava  CO2-ekvivalenttitonneina:
Kylmaaineen GWP-arvo x kylmaaineen kokonaismaara
[kg] / 1000

Kysy lisatietoja asentajalta.

A VAROITUS

Yksikon sisalla oleva kylmaaine on lievasti tulenarkaa
mutta ei yleensa vuoda. Jos kylmaainetta vuotaa
huoneeseen ja joutuu kontaktiin polttimen, lammittimen tai
keittotason liekin kanssa, seurauksena voi olla tulipalo tai
vahingollisen kaasun muodostumista.

Sammuta kaikki polttoainelammittimet, tuuleta huone, ja
ota yhteys laitteen myyjaan.

Ala  kaytéd yksikkdd ennen kuin huoltohenkild on
vahvistanut, etta osa, josta kylmaainetta vuosi, on korjattu.

A VAROITUS

= ALA puhkaise tai polta kylm3ainekierron osia.

= ALA kéytd muita kuin valmistajan suosittelemia
puhdistusaineita tai yritd nopeuttaa sulatusprosessia
muilla kuin valmistajan suosittelemilla toimenpiteilla.

* Huomaa, ettéd jarjestelmassé oleva kylmaaine on
hajutonta.

A VAROITUS

Laitetta taytyy sailyttdéd huoneessa, jossa ei ole jatkuvasti
toimivia syttymislahteita (esimerkiksi avotuli, toiminnassa
oleva kaasutoiminen laite tai toiminnassa oleva
sahkolammitin).

HUOMIOITAVAA

Kunnossapito TAYTYY tehdé valtuutetun asentajan tai
huoltoedustajan toimesta.

Huolto kannattaa tehdd vahintdan kerran vuodessa.
Sovellettava lainsdadantd saattaa kuitenkin  vaatia
lyhyempia huoltovaleja.

VAARA: SAHKOISKUN VAARA

Pysayta toiminta ja katkaise kaikki virransy6tét ennen
ilmastointilaitteen tai ilmansuodattimen puhdistamista.
Muuten seurauksena voi olla sahkdisku  ja
loukkaantuminen.

A VAROITUS

Séahkaiskujen ja tulipalojen estamiseksi:
= ALA huuhtele yksikkéa.
= ALA kayta yksikkoa marilla kasilla.

= ALA aseta mitdan nesteité siséltivia esineitd yksikon
paalle.

A HUOMIO

Tarkista laitteen pitkdan kestdneen kayton jalkeen, etta
sen teline ja varusteet eivat ole vaurioituneet. Muuten
yksikko voi pudota ja aiheuttaa vammoja.

A HUOMIO

Ala kosketa lamménvaihtimen jaahdytysripoja. Ne ovat
teravia ja voivat aiheuttaa haavoja.

Kayttéopas DAIKIN FTXF20~35A5V1B + FTXF20~25B5V1B
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7 Vianetsinta

A VAROITUS

Ole varovainen tikkaiden kanssa korkeissa paikoissa
tyoskenneltaessa.

6.2 Sisayksikon ja kayttoliittyman

puhdistaminen

@ HUOMIOITAVAA
= ALA  kaytd  bensiinid,  bentseenid,  tinneria,
kiillotusjauhetta tai nestemaisia hyonteismyrkkyja.
Mahdollinen seuraus: haalistuminen ja
muodonmuutokset.

= Ala kayta vettd tai ilmaa, jonka lampétila on 40°C tai
korkeampi. Mahdollinen seuraus: haalistuminen ja
muodonmuutokset.

= Ala kéyté kiillotusaiheita.

= Ald kéytd kuurausharjaa. Mahdollinen seuraus:
Pintakasittely kuoriutuu pois.

VAARA: SAHKOISKUN VAARA

Muista ennen puhdistusta lopettaa kayttd ja kaantaa
virtakytkin pois paalta tai irrottaa virtajohto. Muuten
seurauksena voi olla séahkoisku ja vammoja.

1 Puhdista pehmedlla liinalla. Jos tahrojen poistaminen on
vaikeaa, kayta vettad tai neutraalia puhdistusainetta.

6.3 Etupaneelin puhdistaminen

1 Puhdista etupaneeli pehmeadlla liinalla. Jos tahrojen
poistaminen on vaikeaa, kaytd vettd tai neutraalia
puhdistusainetta.

6.4 Tietoja ilmansuodattimista

Jos yksikkda kaytetaan likaisten suodattimien kanssa, suodatin:
= ei voi poistaa hajuja ilmasta,

= ei voi puhdistaa ilmaa,

= [Ammitys/jaahdytysteho on heikko,

= aiheuttaa hajua.

6.5 limansuodattimien puhdistaminen

1 Paina kunkin ilmansuodattimen keskella olevaa kielekettad ja
veda se sitten alas.

2 Veda ilmansuodattimet ulos.

3 Pese iimansuodattimet vedella tai puhdista ne pdlynimurilla.

4 Liota haaleassa vedessa noin 10—15 minuuttia.

TIETOJA

= Jos poly ei irtoa helposti, pese suodattimet neutraalilla,
haalealla vedella laimennetulla pesuaineella. Kuivaa
ilmansuodattimet varjossa.

= On suositeltavaa puhdistaa ilmansuodattimet 2 viikon
valein.

6.6 Huomioon otettavat seikat ennen
pitkaa kayttotaukoa

Kayta yksikkoa vain tuuletin -tilassa usean tunnin ajan yksikon
sisépuolen kuivaamiseksi.

1 Paina ja valitse vain tuuletin -toiminta.
Paina , kun haluat kaynnistaa toiminnan.

2
3 Kun toiminta p&attyy, kdanna kytkin pois p&alta.

4 Puhdista ilmansuodattimet ja laita ne alkuperaisille paikoilleen.
5

Poista kayttoliittyman paristot.

TIETOJA
On

suositeltavaa, etta asiantuntija suorittaa
maaraaikaishuollon. Ota yhteytta jalleenmyyjaan
asiantuntijahuoltoa varten. Asiakas vastaa

huoltokustannuksista.

Tietyissa kayttdolosuhteissa yksikdn sisdosa saattaa
likaantua usean kayttokauden jalkeen. Tastd on
seurauksena heikko suorituskyky.

7 Vianetsinta

Jos jokin seuraavassa mainituista vikatilanteista ilmenee, suorita alla
mainitut toimenpiteet ja ota yhteys jalleenmyyjaan.

FTXF20~35A5V1B + FTXF20~25B5V1B
Daikin-huoneilmastointilaite
3P520336-3E — 2019.09

DAIKIN

Kayttbopas

9




7 Vianetsinta

A VAROITUS

Jos jotakin epatavallista tapahtuu (palaneen karya
tms.), lopeta kaytto ja katkaise virta.

Yksikon kayton jatkaminen tallaisissa olosuhteissa voi
aiheuttaa rikkoutumisen, sahkoiskun tai tulipalon. Ota
yhteys jalleenmyyjaan.

Jarjestelman teettaa ammattitaitoisella

huoltohenkildlla.

korjaus taytyy

Toimintahairio

Toimenpide

Toimintahairio Toimenpide

Jos turvalaite, kuten sulake, katkaisin tai|K&aanna paavirtakytkin
maavuotokatkaisin laukeaa usein tai POIS paalta.
virtakytkin EI toimi oikein.

Jarjestelma toimii,
mutta jadhdytys- tai
lammitysteho on
riittdmaton (yksikosta
puhalletaan ilmaa).

= Tarkista, ovatko ilmansuodattimet
tukkeutuneet. Puhdista ilmansuodattimet.
Katso "6 Kunnossapito ja huolto" [» 8].

= Tarkista, onko ovia tai ikkunoita jaanyt
auki. Sulje ovet ja ikkunat, jotta tuuli ei
paase puhaltamaan sisaan.

= Tarkista, toimiiko yksikkd Econo-tilassa.
Katso "4.3.6 Econo-toiminta" > 7].

= Tarkista, onko sisayksikon alapuolella tai
vieressa huonekaluja. Siirréd huonekalut.

Jos laitteesta vuotaa vetta. Pysayta laitteen toiminta.

Kayttokatkaisin ei toimi kunnolla. Katkaise virransyotto.

Jos kayttolittyman naytéssa nakyy
yksikén numero, toiminnan merkkivalo
vilkkuu ja vikakoodi tulee nakyviin.

limoita asiasta asentajalle
ja kerro vikakoodi.

Epanormaali toiminto
tapahtuu kaytén
aikana.

Salamat tai radioaallot voivat aiheuttaa
toimintahairioita ilmastointilaitteessa. Kytke
katkaisin OFF-asentoon ja uudelleen ON-
asentoon.

Jos jarjestelma ei toimi kunnolla ylld mainittuja tapauksia lukuun
ottamatta, eikd kyseessa ole mikaan ylld mainituista vioista, tutki
jarjestelma seuraavasti.

Toimintahairio Toimenpide

Sisayksikko ei
vastaanota signaalia
kayttoliittymasta.

= Tarkista kayttoliittyman paristot.

= Varmista, ettd lahetin ei ole suorassa
auringonvalossa.

= Tarkista, onko huoneessa
sahkosytytintyyppisia loistevalaisimia.
Ota yhteytta jalleenmyyjaan.

Jos jarjestelma ei toimi |= Tarkista, onko kyseessa virtakatkos.

Kayttoliittyman nayttd
on tyhja.

Vaihda kayttoliittyman paristot.

Kayttoliittymassa
naytetaan vikakoodi.

Kysy neuvoa paikalliselta jalleenmyyijalta.
Katso yksityiskohtainen virhekoodiluettelo
kohdasta "7.2 Ongelmien ratkaiseminen
virhekoodien perusteella" [» 11].

Muut sahkolaitteet
alkavat toimia.

ollenkaan. Odota, ettd sadhkd palautuu paalle. Jos
kayton aikana esiintyy sahkokatkos,
jarjestelma kaynnistyy automaattisesti
uudelleen, kun virta palaa.
= Tarkista, onko sulake palanut tai
katkaisin aktivoitunut. Vaihda sulake tai
nollaa katkaisin tarvittaessa.
= Tarkista kayttoliittyman paristot.
Jarjestelma lakkaa = Tarkista, ettei sisa- tai ulkoyksikén ilman

sisdanmeno- tai ulostuloaukon edessa
ole esteitd. Poista mahdolliset esteet ja
varmista, ettd ilma padsee virtaamaan
vapaasti.

akkia toimimasta.

= llmastointilaite voi lakata toimimasta
akillisen suuren jannitevaihtelun jalkeen
jarjestelman suojelemiseksi. Se jatkaa
automaattisesti toimintaa noin 3 minuutin
kuluttua.

Jarjestelma toimii, = Tarkista ilmavirran nopeusasetus. Katso
mutta jaadhdytys- tai "4.3.2 limavirran nopeus" [» 5].
l@ammitysteho on

PP = Tarkista lampotila-asetus. Katso
riittdmaton.

"4.3.1 Toimintatilan  kaynnistdminen/
sammuttaminen ja lampétilan
asettaminen" [» 5].

= Tarkista, onko ilmavirran suunta-asetus
asianmukainen. Katso "4.3.3 llmavirran
suunta" [» 6].

= Tarkista, ettei sisa- tai ulkoyksikon ilman
sisddnmeno- tai ulostuloaukon edessa
ole esteita. Poista mahdolliset esteet ja
varmista, ettd ilma paasee virtaamaan

vapaasti.
Jarjestelma toimii, = limastointilaite saattaa lammeta
mutta jadhdytys- tai lammitystoimintaa varten. Odota 1-4

l@ammitysteho on minuuttia.
riittdmaton (yksikosta

. > = Yksikko saattaa olla sulatustoiminnassa.
ei puhalleta ilmaa).

Jos kayttoliittyman signaalit ohjaavat muita
sahkolaitteita, siirrd muita laitteita
kauemmas ja ota yhteys jalleenmyyjaan.

Jos kaikkien ylla

olevien

tarkastuksien jalkeen ongelman

korjaaminen ei onnistu, ota yhteys asentajaan ja ilmoita oireet,
yksikén taydellinen mallinimi (ja valmistusnumero, jos mahdollista) ja
asennuspaiva (mainittu mahdollisesti takuukortissa).

7.1 Oireet, jotka EIVAT ole
jarjestelman toimintahairioita

Seuraavat oireet EIVAT ole jarjestelman toimintahairisita:

711
kuuluu

QOire: Virtaavaa vetta muistuttava aani

= Aanen aiheuttaa yksikdssa virtaava kylméaaine.

« A&ni saattaa syntyd, kun vesi virtaa poispain yksikdsté jaéhdytys-
tai kuivaustoiminnan aikana.

7.1.2

Oire: Suhahdus kuuluu

Aani syntyy, kun kylm&aineen virtaussuunta vaihtuu (esim. kun
vaihdetaan jadhdytyksesta lammitykseen).

713

Oire: Tikitysta kuuluu

Aani syntyy, kun yksikkd laajenee tai supistuu hieman lampétilan

muuttumisen takia.

714

Oire: Viheltava aani kuuluu

Aani syntyy kylm&aineen virtauksesta sulatustoiminnan aikana.

71.5

Oire: Naksahtava dani toiminnan tai

lepoajan aikana

Aani syntyy kylméaineen saatéventtiilien tai sdhkdosien toiminnasta.

Kayttéopas

10

DAIKIN

FTXF20~35A5V1B + FTXF20~25B5V1B
Daikin-huoneilmastointilaite
3P520336-3E — 2019.09




8 Havittaminen

7.1.6 Oire: Lapyttava aani kuuluu

Syntyy, kun ulkoinen laite (esim. poistotuuletin, poistoimuri) imee
huoneesta ilmaa, kun huoneen ovet ja ikkunat on suljettu. Avaa ovet
tai ikkunat tai sammuta laite.

71.7 Oire: Yksikosta virtaa ulos valkoista
sumua (sisayksikko)
= Kosteus on suuri jaahdytyksen aikana (rasvaisissa ja polyisissa
paikoissa). Jos sisayksikon sisapuoli on erittain likainen, huoneen
lammodnjakauma muuttuu epatasaiseksi. Sisayksikdn sisdosat
pitdd  puhdistaa. Kysy jalleenmyyjéltd tietoja laitteen

puhdistamisesta. Tyon suorittamiseen tarvitaan ammattitaitoista
huoltohenkila.

= Kun ilmastointilaite on vaihdettu lammitystoimintaan
sulatustoiminnon jalkeen. Jaanpoistosta syntyva kosteus muuttuu
hdyryksi ja poistuu laitteesta.

71.8 Oire: Yksikot voivat paastaa hajuja

Yksikét voivat absorboida hajuja huoneista, huonekaluista,
tupakansavusta jne. ja paastaa hajuja edelleen ilmaan.

71.9 Oire: Ulkotuuletin pyorii, kun
ilmastointilaite ei ole toiminnassa

= Kun toiminta on pysaytetty. Ulkotuuletin jatkaa pyérimistd noin
30 sekuntia jarjestelman suojelemiseksi.

= Kun ilmastointilaite ei ole toiminnassa. Kun ulkolampdtila on
erittdin  korkea, ulkotuuletin alkaa py6ria jarjestelman
suojelemiseksi.

7.2 Ongelmien ratkaiseminen
virhekoodien perusteella

Jos yksikkd kohtaa ongelman, kayttolittyman naytdssa nakyy

virhekoodi. On tarkedda ymmartad ongelma ja korjata se ennen

virhekoodin nollaamista. Tama tulisi jattda ammattitaitoiselle
asentajalle tai paikalliselle jalleenmyyjalle.

Tassa kappaleessa selitetaan kaikki mahdolliset virhekoodit ja niiden
sisaltd niin kuin se nakyy kayttoliittymassa.

Lisatietoja kunkin virheen vianmaarityksesta on huolto-oppaassa.
Vianmaaritys kayttoliittymalla

Kayttoliittymad voi vastaanottaa vikaan Vviittaavan virhekoodin
sisdyksikostd. On tarkeaa ymmartaa ongelma ja korjata se ennen
virhekoodin nollaamista. Tama taytyy jattdd ammattitaitoisen
asentajan tai paikallisen jalleenmyyjan tehtavaksi.

Virhekoodin nayttaminen kayttoliittymassa:
1 Pida painettuna noin 5 sekunnin ajan.
Tulos: U0 vilkkuu lampétilan nayttsosassa.

2 Painele niin monta kertaa, ettd jatkuva aanimerkki
kuuluu.

Tulos: Koodi ndkyy nyt naytdssa.

TIETOJA

= Lyhyt aanimerkki ja 2 perakkaistda aanimerkkia
osoittavat ei-vastaavia koodeja.

= Peruuta koodindyttd pitamalla -peruutuspainike
painettuna 5 sekunnin ajan. Koodi katoaa naytosta
myds, jos painiketta ei paineta 1 minuutin kuluessa.

Jarjestelma

Virhekoodi [Kuvaus

Hn
(23]

Liian vahan kylmaainetta

ue Ylijannitteen havaitseminen

] Signaalin siirtovirhe (sisa- ja ulkoyksikon valilla)
i Sisa/ulkoyksikkdyhdistelman vika

Sisayksikko

Virhekoodi |[Kuvaus

Al Sisayksikon piirilevy ei normaali

As Jaatymissuoja tai korkeapaineohjaus

A6 Tuuletinmoottori (DC-moottori) ei normaali
s Huonelampatilatermistori ei normaali
Ulkoyksikko

Virhekoodi |Kuvaus

&R 4-tieventtiili ei normaali
£l Ulkoyksikon piirilevy ei normaali
£5 Ylikuormitusaktivointi (kompressorin ylikuormitus)
&6 Kompressorin lukko
1 DC-tuulettimen lukko
£8 Syéttétehon ylivirta
F3 Poistoputken lampétilaohjaus
F5 Korkeapaineohjaus (jaahdytystilassa)
i} Kompressorijarjestelman anturi ei normaali
HE Asentoanturi ei normaali
HE Tasavirtajannitteen/virta-anturi ei normaali
HS Ulkolampétilatermistori ei normaali
J Poistoputken termistori ei normaali
u Ulkolammaonvaihtimen termistori ei normaali
L Sahkdosien kuumenemisvika
L Sateilyrivan kohonnut Iampétila
L Invertterin valitdn ylivirta (DC)
PY Sateilyrivan termistori ei normaali
F8 Kompressorin sisaisen lampétilan virhe

Virhekoodi [Kuvaus

8

Havittaminen

@ HUOMIOITAVAA

ALA yrita purkaa jarjestelmaa itse: jarjestelman purku seka
kylmaaineen, Oljyn ja muiden osien kasittelyssd ON
noudatettava soveltuvaa lainséadantéa. Yksikét TAYTYY
kasitella erikoistuneessa kasittelylaitoksessa
uudelleenkayttda, kierratysta ja talteenottoa varten.

HH Tavallinen
FTXF20~35A5V1B + FTXF20~25B5V1B DAIKIN Kayttbopas
Daikin-huoneilmastointilaite 1 1
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