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2 Informacje dotyczace systemu

OSTRZEZENIE

= Nie nalezy samodzielnie przerabia¢, rozmontowywac,
demontowaé, ponownie montowa¢ ani naprawiac¢
urzadzenia, poniewaz nieprawidtowo przeprowadzony
demontaz i montaz moze by¢ przyczyng porazenia
pradem elektrycznym lub pozaru. Nalezy skontaktowac
sie z dealerem.

= Jesli dojdzie do wycieku czynnika chtodniczego nie
nalezy dopusci¢ do kontaktu czynnika z otwartym
ptomieniem. Sam czynnik chtodniczy jest catkowicie
bezpieczny, nietoksyczny i umiarkowanie palny, jednak
jesli przedostanie sie do pomieszczenia, w ktorym
wystepuje otwarty ptomien (grzejnika, kuchenki itp.),
dojdzie do wydzielania toksycznych gazéw. Przed
ponownym uruchomieniem urzadzenia nalezy zawsze
zleci¢  specjaliScie  naprawe  nieszczelnosci i
przeprowadzenie kontroli.

INFORMACJE

Ponizsze rysunki sg przyktadami i moga NIE odpowiadaé
doktadnie uktadowi posiadanego systemu.

[ON o

onvorr(_ >——— K

Wiot powietrza

Wylot powietrza

Klapa (pozioma)

Zaluzje (topatki pionowe)

Panel przedni

Tabliczka z nazwa modelu

Czujnik temperatury w pomieszczeniu
Odbiornik sygnatu

Lampka sygnalizacyjna pracy (zielona)
Lampka wytgcznika czasowego (pomaranczowa)
Wytgcznik urzgdzenia wewnetrznego
Filtr powietrza

Przycisk WLACZANIA/WYLACZANIA

Jesli interfejs do komunikacji z uzytkownikiem nie jest dostepny,
urzadzenie mozna uruchamia¢/zatrzymywaé za pomocg przycisku
WEACZANIA/WYLACZANIA  urzadzenia  wewnetrznego. W
przypadku wigczenia urzgdzenia za pomoca tego przycisku
stosowane sg nastepujgce ustawienia:

_ R - TQ 5,0 20T

= Tryb pracy = automatyczny
= Nastawa temperatury = 25°C

= Natezenie przeptywu = automatyczne

2.2 Informacje na temat interfejsu do
komunikacji z uzytkownikiem
= Bezposrednie oddzialywanie promieni stonecznych. NIE

wystawia¢ interfejsu do komunikacji z uzytkownikiem na
bezposrednie dziatanie promieni stonecznych.

* Kurz. Kurz na nadajniku lub odbiorniku sygnatu spowoduje
zmniejszenie czutosci. Nalezy wytrze¢ kurz miekkg $ciereczka.

= Oswietlenie fluorescencyjne. Oswietlenie fluorescencyjne w
pomieszczeniu moze utrudniaé komunikacje. W takim przypadku
nalezy skontaktowac sie¢ z monterem.

= Inne urzadzenia. Jesli sygnaly interfejsu do komunikacji z
uzytkownikiem sterujg innymi urzadzeniami, nalezy przenies¢ te
urzadzenia lub skontaktowac sie z monterem.

= Zastony. Nalezy sprawdzi¢, czy sygnat pomiedzy urzadzeniem i
interfejsem do komunikacji z uzytkownikiem NIE jest blokowany
przez zastony lub inne obiekty.

@ UWAGA

= NIE nalezy upuszczaé interfejsu do komunikacji z
uzytkownikiem.

= NIE dopuszcza¢ do zamoczenia interfejsu do
komunikacji z uzytkownikiem.

221 Podzespoty: Interfejs do komunikacji z
uzytkownikiem
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Nadajnik sygnatu

Wyswietlacz LCD

Przycisk ON/OFF

Przycisk nastawy wentylatora
Przycisk do regulacji temperatury
Przycisk SWING

Przycisk TIMER CANCEL
Przycisk ON TIMER

Przycisk OFF TIMER

Przycisk nawiewu w trybie Comfort
Przycisk ECONO

Przycisk wyboru trybu

Przycisk POWERFUL
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222 Status : Monitor LCD interfejsu do
komunikacji z uzytkownikiem
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lkona Opis

@ Tryb pracy = automatyczny
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3 Przed przystapieniem do eksploataciji

lkona Opis

Przed przystgpieniem do

E] Tryb pracy = osuszanie eksploataCji

@z Tryb pracy = ogrzewanie

#  |Tryb pracy = chiodzenie Mocowanie interfejsu do

komunikacji z uzytkownikiem do
sciany

'2‘ Tryb pracy = tylko nawiew

43 Praca w trybie Powerful jest aktywna

3.1
~ Praca w trybie Econo jest aktywna @
| 3
m Tryb pracy jest aktywny -
A

Urzadzenie wewnetrzne odbiera sygnat z interfejsu do
komunikacji z uzytkownikiem

®- - Biezace ustawienie temperatury w) d
oo 4
000
onf_"_} Natezenie przeplywu = automatyczne -~
'Z'JA Natezenie przeptywu = ciche urzadzenie wewnetrzne

S~——
Natezenie przeptywu = wysokie a b

A

— - - - a Interfejs do komunikacji z uzytkownikiem
] Natezenie przeptywu = $rednie/wysokie b  Wkrety (nie nalezg do wyposazenia)

==nll ¢ Uchwyt interfejsu do komunikacji z uzytkownikiem
d Natgzenie przeptywu = Srednie 1 Wybierz miejsce, z ktérego sygnat moze dotrze¢ do urzadzenia.
Natezenie przeplywu = $rednie/niskie 2 Za} pomoca Srub przymocuj uchwyt do sciany lub w podobnym
= miejscu.
Gy Natezenie przeptywu = niskie 3 Zawies interfejs do komunikacji z uzytkownikiem w uchwycie.

3.2 Wktadanie baterii

@ Praca w trybie Comfort jest aktywna
- Baterie dziatajg przez okoto 1 rok.

(:,‘ Praca w trybie Swing jest aktywna (automatyczny o
ruch w pionie) 1 Zdejmij tylng pokrywe.
2 Widz obie baterie.
:HR-(% Funkcja ON TIMER jest aktywna 3 Zatoz pokrywe z powrotem.
"OHFRF-@ Funkcja OFF TIMER jest aktywna

223 Obstuga interfejsu do komunikacji z
uzytkownikiem

AAA.LRO3

3.3 Wiaczenie zasilania

1 Wigcz zasilanie za pomocg wytgcznika.

Wynik: Klapa urzgdzenia wewnetrznego otworzy sie i zamknie, aby
ustawic pozycje referencyjng.

a Odbiornik sygnatu

1 Nadajnik sygnatu powinien by¢ skierowany w strone odbiornika
sygnatu w urzadzeniu wewnetrznym (maksymalna odlegtos¢

zapewniajgca komunikacje wynosi 7 m). 4 ObSiuga
Wynik: Kiedy urzadzenie wewnetrzne odbiera sygnat z interfejsu do
komunikacji z uzytkownikiem, generowany jest sygnat dzwiekowy: 4.1 Zakres pracy
Sygnat dzwigekowy Opis
Dwa sygnaty dzwigkowe Urzadzenie zacznie dziataé. Tryb pracy Zakres pracy
Jeden sygnat dzwiekowy Nastepuje zmiana ustawien. Chiodzenie® * Temperatura zewngtrzna: —10~46°C
Dhugi sygnat dzwiekowy Urzadzenie zostanie zatrzymane. * Temperatura w pomieszczeniu: 18~32°C
= Wilgotno$¢ w pomieszczeniu: <80%
Ogrzewanie® = Temperatura zewnetrzna: —15~24°C
= Temperatura w pomieszczeniu: 10~30°C
Instrukcja obstugi DAIKIN FTXF20~35A5V1B + FTXF20~25B5V1B
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4 Obstuga

Tryb pracy
Osuszanie®

Zakres pracy

= Temperatura zewnetrzna: —10~46°C

= Temperatura w pomieszczeniu: 18~32°C

= Wilgotno$¢ w pomieszczeniu: <80%

Jesli praca wykonywana jest poza zakresem:

(a) Urzadzenie zabezpieczajace moze zatrzymac prace
urzadzenia.

(b) Na urzadzeniu wewnetrznym moze skropli¢ sie para
wodna; krople moga $ciekac.

4.2 Kiedy uzywaé poszczegodlnych
funkcji

Do ustalenia, ktora funkcje ustawi¢, mozna uzy¢ nastepujgcej tabeli:

Funkcja ‘ Zadania

Funkcje podstawowe

foed . Witgczanie/wytgczanie systemu i
Tryby pracy i ustawianie temperatury:

temperatura
= Ogrzewanie lub chtodzenie
pomieszczenia.
= Nadmuch powietrza do
pomieszczenia bez ogrzewania lub
chfodzenia.
= Zmniejszenie wilgotnosci w

pomieszczeniu.

= W ftrybie automatycznym nastepuje

automatyczne ustawienie
odpowiedniej temperatury i trybu
pracy.

Ustawienie kierunku przeptywu
powietrza (ruch wahadtowy lub pozycja
stata).

Kierunek przeptywu

powietrza

Ustawienie ilosci powietrza

@ Natezenie przeptywu nadmuchiwanego do pomieszczenia.

Cichsza praca.

Funkcje zaawansowane

ECNJ Econo

Uzycie systemu przy jednoczesnym
uzyciu innych urzagdzen zuzywajgcych
energie.

Sposob oszczedzania energii.

Zapewnienie komfortowego przeptywu
powietrza, ktéry NIE powoduje
bezposredniego kontaktu z
przebywajgcymi w poblizu osobami.

Comfort

Szybkie schtadzanie lub ogrzewanie

. Powerful pomieszczenia.

_ _ |Automatyczne wiaczenie lub wytaczenie
Wigczenie wytgcznika systemu.
czasowego (ON TIMER) +

Wytgczenie
wytgcznika czasowego
(OFF TIMER)

4.3 Tryb pracy i nastawa temperatury

Kiedy. Tryb pracy systemu nalezy skorygowa¢ i ustawi¢
temperature, aby:

= Ogrza¢ lub schtodzi¢ pomieszczenie

= Wiaczy¢ nadmuch powietrza do pomieszczenia bez ogrzewania
lub chtodzenia

= Zmniejszy¢ wilgotno$¢ w pomieszczeniu

Co. System dziata w rézny sposob, w zaleznosci od opcji wybranych
przez uzytkownika.

Ustawienie Opis

System schiadza lub ogrzewa
pomieszczenie do ustawionej
temperatury. W razie koniecznosci
przetgczanie miedzy chtodzeniem i
ogrzewaniem odbywa sie
automatycznie.

IM Praca automatyczna

IZ' Osuszanie System zmniejsza wilgotnos$¢ w
pomieszczeniu, bez zmiany
temperatury.

@k System ogrzewa pomieszczenie do

e Ogrzewanie Y
ustawionej temperatury.

;i:‘; Chlodzenie System chtodzi pomieszczenie do
ustawionej temperatury.
'zo Wentylator System steruje tylko przeptywem

powietrza (natezenie przeptywu i
kierunek przeptywu powietrza).

System NIE steruje temperatura.

Dodatkowe informacje:

= Temperatura zewnetrzna. Jesli temperatura zewnetrza jest zbyt
wysoka lub zbyt niska, system wzmaga efekt chtodzenia lub
ogrzewania.

= Tryb odszraniania. Podczas ogrzewania na urzadzeniu
zewnetrznym moze pojawi¢ sie szron, ktory obniza wydajnos¢
ogrzewania. W takim wypadku system automatycznie przetgczy
sie w tryb odszraniania, aby usung¢ szron. Podczas odszraniania
gorgce powietrze NIE jest wydmuchiwane 2z urzadzenia
wewnetrznego.

4.31 Wiaczanie/wytaczanie trybu pracy i
ustawianie temperatury

@: Tryb pracy = osuszanie
5§5 Tryb pracy = ogrzewanie
*: Tryb pracy = chtodzenie
'2‘: Tryb pracy = tylko nawiew
@0'0 (]
-,

)
L) Wyswietla ustawiong temperature.

1 Nacisnij przycisk raz lub kilka razy, aby wybrac tryb

pracy.
Wynik: Tryb zostanie ustawiony zgodnie z nastepujaca
sekwencja:

2 = @ = & =) & ==p & =

2 Nacisnij przycisk , aby rozpocza¢ prace.

Wynik: Na wyswietlaczu LCD pojawi sie @l]
Wynik: Zapali sie lampka sygnalizacyjna pracy urzgdzenia.

7
@78<
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4 Obstuga

A
TEMP

3 Nacisnij symbol v lub A na przycisku L™ J raz lub kilka razy,
aby zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ temperature.

Uwaga: W trybie osuszania lub tylko nawiewu nie mozna
wyregulowac temperatury.

4 Nacisnij przycisk , aby zatrzyma¢ prace.

Wynik: Symbol @l] zniknie z wyswietlacza LCD.
Wynik: Lampka sygnalizacyjna pracy zgasnie.

4.3.2 Natezenie przeptywu
1 Nacisnij przycisk , aby wybra¢ nastepujace ustawienia:
5] 5 poziomow natezenia przeptywu powietrza, od "=="
] | |
do "Il
ﬁ' ] Praca automatyczna
’* Cicha praca urzadzenia wewnetrznego. Po ustawieniu
- J,
nawiewu na wartosé "2 urzgdzenie bedzie dziata¢
ciszej.

INFORMACJE

= Jedli urzadzenie osiggnie temperature nastawy w trybie
chtodzenia, ogrzewania lub automatycznym.
Wentylator wytgczy sie.

= W trybie osuszania NIE MOZNA ustawi¢ natezenia
nawiewu.

Aby wyregulowac¢ natezenie przeplywu powietrza

1 Nacisnij przycisk , aby zmieni¢ ustawienie nawiewu
powietrza w nastepujgcej kolejnosci:

4.3.3

Kiedy. Kierunek nadmuchu powietrza nalezy ustawi¢ odpowiednio
do potrzeb.

Kierunek przeptywu powietrza

Co. System kieruje przeptywem powietrza w rézny sposob, w
zaleznosci od wyboru dokonanego przez uzytkownika (ruch
wahadiowy lub pozycja stata). Poruszanie pionowymi topatkami
powoduje ruch powietrza.

Ustawienie Kierunek przeptywu powietrza

C% Automatyczny ruch w Ruch w gore i w dt.

pionie

[—] Pozycja stata.

OSTROZNIE

= Do ustawienia kata klapy ZAWSZE nalezy uzywac
interfejsu do komunikacji z uzytkownikiem. Jesli klapa
porusza sie¢ i zostanie gwattownie poruszona reka,
mechanizm ulegnie uszkodzeniu.

= Podczas ustawiania Zaluzji nalezy zachowaé
ostroznos¢é. Wewnatrz wylotu powietrza znajduje sie
wirujgcy szybko wentylator.

Uwaga: Zakres ruchu klapy zmienia sie w zaleznosci od trybu pracy.
Klapa zatrzyma sie w goérnej pozycji, kiedy natezenie przeptywu
powietrza zmieni sie na niskie przy ustawieniu ruchu wahadtowego
w goére i w dot.

a Zakres ruchu klapy w trybie chtodzenia i osuszania
b Zakres ruchu klapy w trybie ogrzewania
¢ Zakres ruchu klapy w trybie tylko nawiewu

Aby wyregulowa¢ kierunek nawiewu powietrza

1 Aby witgczy¢ automatyczny ruch wahadtowy, nacisnij przycisk

Wynik: Symbol C;: pojawi sie na wyswietlaczu LCD.
Wynik: Klapa (topatka pozioma) zacznie poruszac si¢ ruchem

wahadfowym.
. L I L |GEswiNG) .
2 Aby ustawi¢ state potozenie, nacisnij przycisk , kiedy
klapa znajdzie sie w wymaganym potfozeniu.
Wynik: Symbol (E: zniknie z wys$wietlacza LCD.
Regulacja zaluzji (fopatek pionowych)
1 Ztap za 1 lub oba uchwyty i przesun zaluzje.
| |
a a
a Uchwyty
INFORMACJE
Jesli urzadzenie zainstalowano w narozniku

pomieszczenia, zaluzje powinny by¢ skierowane w strone
przeciwng do $ciany. Skuteczno$¢ obnizy sie, jesli sciana
bedzie blokowac przeptyw powietrza.

4.3.4 Przeptyw powietrza w trybie Comfort

Taka praca jest mozliwa w trybie ogrzewania lub chtodzenia.
Zapewnia ona komfortowy ruch powietrza, ktéry NIE powoduje
bezposredniego kontaktu z przebywajgcymi w poblizu osobami.
System automatycznie wybiera staty kierunek nawiewu do goéry w
trybie chtodzenia i w dét w trybie ogrzewania.

Tryb chtodzenia Tryb ogrzewania

‘ —
\

e

INFORMACJE

NIE ma mozliwosci jednoczesnego wigczenia trybu
Powerful i Comfort. Priorytet ma funkcja wybrana jako
ostatnia. Jesli wybrany zostanie automatyczny nawiew w
pionie, przeptyw powietrza w trybie Comfort zostanie
anulowany.

Instrukcja obstugi
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4 Obstuga

Wiaczanie/wytaczanie przeptywu powietrza w
trybie Comfort
COMFORT
1 Naciénij przycisk , aby wigczy¢ funkcje.
Wynik: Pozycja klapy zmieni sig, na wyswietlaczu zostanie

wys$wietlony symbol ‘\ a natezenie przeptywu bedzie
ustawione na automatyczne.

Tryb Potozenie klapy...
Chtodzenie/osuszanie W gore
Ogrzewanie W dot

COMFORT
2 Nacisnij przycisk , aby wytgczy¢ funkcje.

Wynik: Klapa wréci do pozycji, w jakiej byta ustawiona przed

wybraniem trybu Comfort; symbol R znika z wyswietlacza LCD.

4.3.5 Praca w trybie Powerful

Ta funkcja szybko maksymalizuje efekt chtodzenia/ogrzewania w
dowolnym trybie. Mozliwe jest uzyskanie maksymalnej wydajnosci.

INFORMACJE

Trybu Powerful NIE mozna uzywac¢ razem z trybem Econo
i Comfort. Priorytet ma funkcja wybrana jako ostatnia.

Praca w trybie Powerful NIE powoduje zwiekszenia
wydajnosci urzadzenia, jesli juz dziata ono z maksymalng
wydajnoscia.

Wiaczanie/wytaczanie trybu Powerful

1 Nacisnij przycisk , aby witaczy¢ funkcje.

Wynik: Na wyswietlaczu LCD pojawia sie LP Praca w trybie
Powerful trwa 20 minut; po tym czasie przywracany jest
wczesniej wybrany tryb.

2 Nacisnij przycisk , aby wytgczy¢ funkcje.

Wynik: Symbol LP zniknie z wys$wietlacza LCD.

Uwaga: Tryb Powerful mozna ustawi¢ wylgcznie podczas pracy

urzadzenia. Naci$niecie W spowoduje anulowanie dziatania;

zniknie z wyswietlacza LCD.

4.3.6 Praca w trybie Econo

Ta funkcja umozliwia efektywng prace, ograniczajgc maksymalny
pobdér mocy przez urzadzenie. Ta funkcja jest uzyteczna, gdy
wymagane jest zachowanie ostroznosci, aby nie zostato wigczone
zasilanie, gdy produkt dziata w sgsiedztwie innych urzadzen.

INFORMACJE

= NIE jest mozliwa jednoczesna praca w trybach
Powerful i Econo. Priorytet ma funkcja wybrana jako
ostatnia.

= Praca w trybie Econo zmniejsza zuzycie energii przez
urzadzenie zewnetrzne, przez ograniczenie predkosci
obrotowej sprezarki. Jesli zuzycie energii jest juz niskie,
uruchomienie trybu Econo NIE spowoduje dalszego
obnizenia zuzycia energii.

Wiaczanie/wytaczanie trybu Econo

1 Nacisnij przycisk , aby wigczy¢ funkcje.

Wynik: Na wyswietlaczu LCD pojawi sig -\-:

2 Nacisnij przycisk , aby wytgczy¢ funkcje.

Wynik: Symbol > zniknie z wyéwietlacza LCD.

Prad pracy i pobor mocy

Czas

Maksimum w czasie normalnej pracy
Maksimum w trybie Econo

Normalna praca

Praca w trybie Econo

cooTo >

= Schemat stuzy tylko do celéw informacyjnych.

= Maksymalny prad pracy i pobdér mocy klimatyzatora w trybie
Econo moze rézni¢ sie w zaleznosci od podigczenia urzadzenia
zewnetrznego.

4.3.7 Wiaczanie/wytaczanie wytacznika
czasowego (ON/OFF TIMER)

Wytgcznik czasowy stuzy do automatycznego wigczania lub
wytgczania klimatyzatora w nocy Iub rano. Mozna takze
jednoczesnie uaktywni¢ funkcje automatycznego wigczania (ON
TIMER) i wylaczania (OFF TIMER) urzgdzenia.

INFORMACJE

Wytgcznik czasowy nalezy ponownie zaprogramowac,
jesli:

= Urzadzenie zostato wytgczone za pomoca wytgcznika
gtéwnego.

= Doszto do awarii zasilania.

= Baterie w interfejsie do komunikacji z uzytkownikiem
zostaty zmienione.

Wiaczanie/wytaczanie wytacznika czasowego (ON
TIMER)

1 Nacisnij przycisk , aby uruchomi¢ funkcje.
JHR. @
Wynik: Na wyswietlaczu LCD wyswietlany jest symbol #  ON j
wigcza sie lampka wytgcznika czasowego.

INFORMACJE

Kazde nacisniecie przycisku powoduje wydtuzenie
czasu o 1 godzine. Wytgcznik czasowy mozna ustawi¢ w
przedziale od 1 do 12 godzin.

2 Naciénij przycisk CACE), aby wylaczy¢ funkcje.
JHR.©
Wynik: Symbol # ON zniknie z wyswietlacza, a lampka
wytgcznika czasowego zgasnie.

Wiaczanie/wytaczanie wylacznika czasowego (OFF
TIMER)

1 Naci$nij przycisk , aby uruchomi¢ funkcje.
JHR.©
Wynik: Na wyswietlaczu LCD wys$wietlany jest symbol #OFF i
wigcza sie lampka wytgcznika czasowego.

INFORMACJE

Kazde nacisniecie przycisku powoduje wydtuzenie
czasu o 1 godzine. Wytgcznik czasowy mozna ustawi¢ w
przedziale od 1 do 9 godzin.

2 Nacisnij przycisk , aby wytgczy¢ funkcje.

FTXF20~35A5V1B + FTXF20~25B5V1B
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5 Praca w trybie energooszczednym

IHR.©
Wynik: Symbol #OFF  zniknie z wy$wietlacza, a lampka

wytgcznika czasowego zgasnie.

INFORMACJE

W  przypadku uzycia wigcznika czasowego (ON/OFF
TIMER) ustawienie czasu jest zapisywane w pamigci.
Pamig¢ zostanie zresetowana po wymianie baterii
interfejsu do komunikacji z uzytkownikiem.

Uzycie trybu nocnego razem z trybem wytacznika
czasowego (OFF TIMER)

Klimatyzator automatycznie modyfikuje nastawe
temperatury (o 0,5°C w gore podczas chtodzenia, o 2,0°C
w doét podczas ogrzewania), aby zapobiec nadmiernemu
wychtodzeniu/nagrzaniu  pomieszczenia i  zapewni¢
komfortowg temperature podczas snu.

Jednoczesne uzycie wigcznika/wytacznika
czasowego (ON/OFF TIMER)

1 Sposéb ustawiania wytgcznikow czasowych zostat opisany w
rozdziale "Wtaczanie/wytaczanie wytgcznika czasowego (OFF
TIMER)" [» 7] i "Wigczanie/wytgczanie wylgcznika czasowego
(ON TIMER)" [» 7].

Wynik: Na wyswietlaczu LCD wys$wietlane sg symbole OFF i ON.

2 Przyktad elementéw na wyswietlaczu po wigczeniu obu

JHR.© [
JOFFON

wytgcznikdw czasowych:

5 Praca w trybie
energooszczednym

INFORMACJE

= Nawet jesli urzgdzenie jest wytgczone, zuzywa energig.

= Po ponownym wigczeniu zasilania wznawiany jest
poprzednio wybrany tryb.

A OSTROZNIE

NIGDY nie nalezy naraza¢ matych dzieci, roslin Ilub
zwierzat na bezposrednie dziatanie strumienia powietrza.

A OSTRZEZENIE

NIE umieszczaj pod urzadzeniem wewnetrznym i/lub
zewnetrznym zadnych przedmiotow, ktére nie powinny by¢
narazane na dziatanie wilgoci. W przeciwnym wypadku
skraplanie sie wilgoci na urzadzeniu lub przewodach
czynnika chtodniczego, zanieczyszczenie filtra powietrza
albo zablokowanie odptywu skroplin moze spowodowac
kapanie wody, powodujgc  zanieczyszczenie lub
uszkodzenie tych przedmiotow.

@ UWAGA

Systemu NIE nalezy uzywa¢ do celéw niezgodnych z
przeznaczeniem. NIE nalezy uzywac¢ urzadzenia do
chtodzenia aparatury precyzyjnej, zywnosci, roslin,
zwierzat ani dziet sztuki — moze to by¢ dla nich szkodliwe.

A OSTRZEZENIE

NIE umieszczac tatwopalnych substancji w aerozolu w
poblizu klimatyzatora; NIE uzywaé rozpylaczy w poblizu
urzgdzenia. Postepowanie takie moze spowodowac pozar.

Aby zapewni¢ prawidtowe dziatanie systemu, nalezy przestrzegac
ponizszych zalecen.

= Podczas chiodzenia nalezy zapobiega¢ przedostawaniu sie do
pomieszczenia promieni stonecznych, stosujgc zaluzje Iub
zastony.

= Nalezy upewnicC sie, ze obszar jest dobrze wentylowany. NIE
zastaniac jakichkolwiek otworéw wentylacyjnych.

= Nalezy czesto  przeprowadza¢  wentylacje. Intensywna
eksploatacja wymaga zwrdcenia szczegodlnej uwagi na wentylacje.

= Drzwi i okna powinny by¢ zamkniete. Przy otwartych drzwiach i
oknach powietrze z pomieszczenia bedzie wyptywato na
zewnatrz, a w rezultacie pogorszy sie skutecznos$¢ chtodzenia i
ogrzewania.

= Nalezy uwaza¢, by zanadto nie wychtodzi¢ ani nie nagrzac
pomieszczenia. Utrzymywanie temperatury na umiarkowanym
poziomie pomaga zaoszczedzi¢ energie.

= NIE NALEZY umieszczaé zadnych przedmiotéw w poblizu wlotu i
wylotu powietrza. W przeciwnym razie moze doj$¢ do pogorszenia
efektu chtodzenia/ogrzewania lub do zatrzymania pracy.

= Gdy urzadzenie nie bedzie uzywane przez diuzszy czas, nalezy
wylaczy¢ zasilanie wytgcznikiem gtéwnym. Gdy wytgcznik gtéwny
jest wigczony, urzadzenie zuzywa energie elekiryczng. Aby
zapewni¢ sprawne dziatanie urzgdzenia, na 6 godzin przed jego
uruchomieniem nalezy wigczy¢ zasilanie.

= Jesli urzagdzenie NIE bedzie uzywane przez dtuzszy czas, nalezy
wylaczy¢ zasilanie gtéwnym wytgcznikiem. Gdy wytgcznik gtéwny
jest wigczony, urzadzenie zuzywa energie elekiryczng. Aby
zapewni¢ sprawne dziatanie urzgdzenia, na 6 godzin przed jego
uruchomieniem nalezy wigczy¢ zasilanie.

= W przypadku przekroczenia wilgotnosci 80% lub zatkania wylotu,
skropliny moga zaczg¢ wyciekaé z urzgdzenia wewnetrznego.

= Temperature w pomieszczeniu nalezy odpowiednio wyregulowac,
aby uzyska¢ komfortowe warunki. Unika¢ nadmiernego
nagrzewania lub schtadzania. Nalezy pamigtac, ze osiggniecie w
pomieszczeniu ustawionej temperatury moze potrwaé. Nalezy
rozwazy¢ stosowanie opcji ustawien timera.

= Wylot powietrza nalezy ustawi¢ tak, aby unikng¢ gromadzenia sie
zimnego powietrza przy podtodze lub gorgcego pod sufitem. (W
gore do stropu na czas pracy w trybie chtodzenia lub osuszania
oraz w doét na czas pracy w trybie ogrzewania).

= Unika¢ bezposredniego kierowania strumienia powietrza na osoby
przebywajgce w pomieszczeniu.

= Aby zaoszczedzi¢ energie, system powinien dziata¢ w zalecanym
zakresie temperatur (26~28°C w trybie chtodzenia i 20~24°C w
trybie ogrzewania).

6 Czynnosci konserwacyjne i
serwisowe
6.1 Oméwienie: Czynnosci

konserwacyjne i serwisowe
Monter musi dokonywa¢ corocznych czynnosci konserwacyjnych.

Informacje dotyczace czynnika chtodniczego

Niniejszy produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Gazéw tych
NIE WOLNO uwalnia¢ do atmosfery.

Rodzaj czynnika chtodniczego: R32

Warto$¢ wskaznika odzwierciedlajgcego potencjat tworzenia efektu
cieplarnianego (GWP): 675

Instrukcja obstugi
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6 Czynnosci konserwacyjne i serwisowe

UWAGA

Obowigzujace ustawodawstwo dotyczace fluorowanych
gazow cieplarnianych wymaga, aby ilos¢ czynnika
chtodniczego w instalacji byta podana zaréwno wagowo,
jak i w tonach réwnowaznika CO,.

Wzoér na obliczenie ilosci w tonach réwnowaznika
CO2: Wartos¢ GWP czynnika chtodniczego x tgczne
napetnienie czynnikiem [w kg]/1000

Wiecej informacji mozna uzyska¢ od montera.

A

OSTROZNIE

Nie nalezy dotykaé ozebrowania wymiennika ciepta. Zebra
moga mie¢ ostre krawedzie i spowodowac przeciecie.

A

OSTRZEZENIE

W przypadku prac na wysokosciach i z wykorzystaniem
drabin nalezy postepowac szczegolnie ostroznie.

OSTRZEZENIE

Czynnik chtodniczy uzywany w uktadzie jest umiarkowanie
palny, ale w normalnych warunkach nie wydostaje sie z
uktadu. W przypadku wycieku czynnika chtodniczego do
pomieszczenia jego kontakt z ogniem, palnikiem,
grzejnikiem lub kuchenka moze spowodowaé powstanie
szkodliwego gazu.

Wytgczy¢ wszystkie urzgdzenia grzewcze dziatajgce na
zasadzie spalania, przewietrzy¢ pomieszczenie i
skontaktowac sie z dealerem, u ktérego dokonano zakupu.

Do momentu potwierdzenia zakonczenia napraw
elementoéw, z ktorych nastapit wyciek, nie nalezy korzysta¢
z urzadzenia.

6.2

Czyszczenie urzadzenia
wewnetrznego i interfejsu do
komunikacji z uzytkownikiem

OSTRZEZENIE

= NIE wolno dziurawi¢ ani podpala¢ elementéw obwodu
czynnika chfodniczego.

= NIE wolno przyspieszaé procesu odszraniania ani
czysci¢ urzadzenia w spos6b inny niz przewidziany
przez jego producenta.

= Czynnik chtodniczy wewnatrz uktadu jest bezwonny.

®

UWAGA

= NIE nalezy uzywac¢ benzyny, benzenu, rozcienczalnika,
proszkow  $ciernych, ani  plynnych  Srodkow
owadobdjczych. Mozliwe konsekwencje: Odbarwienie
i odksztatcenie.

* NIE nalezy uzywa¢ wody o temperaturze siegajacej

40°C lub  wyzszej. Mozliwe konsekwencje:
Odbarwienie i odksztatcenie.

= NIE uzywac¢ $rodkéw do polerowania.

= NIE uzywa¢ szczotki do szorowania. Mozliwe

konsekwencje: Wykonczenie powierzchni moze sig
Scierac.

OSTRZEZENIE

Urzgdzenie wymaga przechowywania w pomieszczeniu
wolnym od zrodet zaptonu w urzgdzeniach pracujgcych w

NIEBEZPIECZENSTWO: PORAZENIA

PRADEM ELEKTRYCZNYM

Przed przystapieniem do czyszczenia nalezy koniecznie
wytgczyé urzgdzenie za pomocag pilota i wytgcznikiem
gtéwnym albo wyciggna¢ wtyczke z gniazdka sieciowego.
W przeciwnym razie moze to skutkowa¢ porazeniem
pradem elektrycznym i obrazeniami.

RYZYKO

trybie ciggtym (np. otwartych ptomieni, kuchenek
gazowych czy elektrycznych grzejnikow).

@ UWAGA
Konserwacja MUSI  byé  przeprowadzana przez

uprawnionego montera lub przedstawiciela serwisu.

Zalecamy przeprowadzanie konserwacji przynajmniej raz
do roku. Obowigzujgce prawo moze jednak wymuszac
czestszg konserwacije.

NIEBEZPIECZENSTWO: PORAZENIA

PRADEM ELEKTRYCZNYM

Aby wyczysci¢ klimatyzator lub filtr powietrza, nalezy
zatrzymac prace i wytaczy¢ wszystkie zrédta zasilania. W
przeciwnym razie moze to skutkowac porazeniem prgdem
elektrycznym i obrazeniami.

RYZYKO

OSTRZEZENIE

Aby uniknag¢ porazenia pragdem elektrycznym lub pozaru:
= Jednostki NIE WOLNO zwilza¢.
= NIE WOLNO obstugiwac jednostki mokrymi rekami.

= Na jednostce NIE WOLNO umieszcza¢ zadnych
przedmiotéw czy innego sprzetu.

OSTROZNIE

Po diuzszej eksploatacji nalezy sprawdzi¢, czy podstawa i
mocowanie urzgdzenia nie ulegly uszkodzeniu. W
przypadku uszkodzenia moze nastgpi¢ upadek urzadzenia,
co moze spowodowac obrazenia.

1 Do czyszczenia nalezy uzywaé¢ miekkiej

Sciereczki. W

przypadku trudnosci z usunieciem plam nalezy uzy¢ wody lub
obojetnego detergentu.

6.3

Czyszczenie przedniego panelu

1 Nalezy wyczysci¢ panel przedni z kurzu miekkg $ciereczkg. W
przypadku trudnosci z usunieciem plam nalezy uzy¢ wody lub
obojetnego detergentu.

6.4

Informacje na temat filtréow
powietrza

Praca urzgdzenia z zabrudzonymi filtrami powoduje, ze filtry:

= NIE usuwajg przykrych zapachow z powietrza,

= NIE oczyszczajg powietrza,

= powodujg pogorszenie wydajnosci ogrzewania/chtodzenia,

= powodujg wydzielanie nieprzyjemnych zapachow.
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7 Rozwigzywanie probleméw

6.5 Czyszczenie filtrow powietrza

1 Nacis$nij wyciecie posrodku kazdego z filtrow, a nastepnie
pociagnij w dot.

2 Wyciagnij filtry powietrza.

3 Umyj filtry powietrza wodg albo wyczys$¢ je odkurzaczem.

4 Mocz je w cieptej wodzie przez okoto 10-15 minut.

INFORMACJE

= Jedli kurzu NIE mozna usung¢ w prosty sposoéb,
optukaj filtry neutralnym detergentem rozcienczonym w
letniej wodzie. Pozostaw filtry powietrza do wyschnigcia
W zacienionym miejscu.

Zaleca sie czyszczenie filtrow powietrza raz na 2
tygodnie.

6.6 Przed diuzsza przerwa w
eksploatacji nalezy wykonaé
nastepujace czynnosci

Na kilka godzin witacz tryb "tylko nawiew", aby osuszy¢ wnetrze
urzadzenia.

Nacisnij przycisk i wybierz tryb "tylko nawiew".

1

2 Nacisnij przycisk , aby rozpocza¢ prace.

3 Po zatrzymaniu pracy wytgcz zasilanie wytacznikiem gtéwnym.
4 Wyczysc filtry powietrza i zamontuj je w pierwotnym pofozeniu.
5 Wyjmij baterie z interfejsu do komunikacji z uzytkownikiem.

INFORMACJE

Zaleca sie, aby konserwacje okresowg przeprowadzat
specjalista. Wiecej informacji na temat konserwacji
wykonywanej przez  specjaliste mozna  uzyskaé,
kontaktujgc sie z dealerem. Koszty konserwacji ponosi
uzytkownik.

W pewnych warunkach eksploatacyjnych, po kilku
sezonach uzytkowania, wnetrze urzgdzenia moze ulec
zanieczyszczeniu. Powoduje to pogorszenie wydajnosci.

7 Rozwigzywanie problemoéw

Jesli wystapi jedna z ponizszych usterek, nalezy podjg¢ $rodki
zaradcze opisane ponizej i skontaktowac sie z dealerem.

OSTRZEZENIE

W razie wystapienia nietypowych zjawisk (zapach
spalenizny itp.) konieczne jest zatrzymanie urzadzenia
i odlaczenie zasilania.

Pozostawienie  urzadzenia pracujgcego w takich
warunkach moze prowadzi¢ do jego uszkodzenia,
porazenia pradem elektrycznym lub pozaru. Nalezy
skontaktowac sie z dealerem.

System MUSI zosta¢ naprawiony przez wykwalifikowanego technika
serwisu.

Usterka Srodek zaradczy

Jesli czesto uaktywnia sie urzadzenie  |Wytacz zasilanie
zabezpieczajace, takie jak bezpiecznik, |wytgcznikiem gtéwnym.
wytgcznik awaryjny lub detektor prgdu
uptywowego albo wytgcznik NIE dziata
prawidtowo.

Jesli z urzadzenia cieknie woda. Wytgcz urzgdzenie.

Wiacznik urzadzenia NIE dziata
prawidtowo.

Wytacz zasilanie.

Jesli na wyswietlaczu pojawia sie numer |Powiadom instalatora,
urzgdzenia, lampka wskaznika pracy podajgc mu kod usterki.
pulsuje i wyswietlany jest kod usterki.

Jesli system NIE dziata prawidtowo (poza przypadkiem opisanym
powyzej) i nie mozna jednoznacznie stwierdzi¢ zadnej z
wymienionych wyzej usterek, nalezy skontrolowaé system,
postepujac wedtug ponizszych procedur.

Usterka Srodek zaradczy

Jesli system w ogdle |= Sprawdz, czy nie wystgpita przerwa w
NIE dziata. zasilaniu. Poczekaj do ponownego
wigczenia zasilania. Jesli podczas pracy
wystgpi awaria  zasilania, system
automatycznie uruchomi sie ponownie
natychmiast po przywréceniu zasilania.

= Nalezy sprawdzi¢, czy nie przepalit sie
bezpiecznik albo czy nie zadziatat
wytgcznik awaryjny. W razie potrzeby
nalezy wymieni¢ bezpiecznik albo
ustawi¢ wytgcznik awaryjny.

= Sprawdz baterie interfejsu do
komunikacji z uzytkownikiem.

System nagle = Sprawdz, czy nic nie blokuje wlotow lub
przestaje dziataé. wylotow powietrza urzgdzenia
zewnetrznego lub wewnetrznego. Usun
wszelkie przeszkody i zapewnij
prawidtowy przeptyw powietrza.

= Klimatyzator moze przesta¢ dziata¢ po
nagtym, duzym skoku napiecia, aby
chroni¢ system. Po okoto 3 minutach
urzgdzenie zacznie ponownie dziatac.
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7 Rozwigzywanie probleméw

Usterka

Srodek zaradczy

Usterka Srodek zaradczy

System dziata, ale
wydajnos¢ chtodzenia
lub ogrzewania nie jest
wystarczajgca.

= Sprawdz ustawienie natezenia przeptywu
powietrza. Patrz "4.3.2 Nategzenie
przeptywu" [» 6].

= Sprawdz ustawienie temperatury. Patrz
"4.3.1 Wigczanie/wylgczanie trybu pracy
i ustawianie temperatury" > 5].

= Sprawdz, czy ustawienie kierunku
nawiewu jest wiasciwe. Patrz
"4.3.3 Kierunek przeptywu

powietrza" [» 6].

= Sprawdz, czy nic nie blokuje wlotéw lub

wylotéw powietrza urzadzenia
zewnetrznego lub wewnetrznego. Usun
wszelkie przeszkody i zapewnij

prawidtowy przeptyw powietrza.

Uruchamiane sg inne |Jesli sygnaly interfejsu do komunikacji z

System dziata, ale
wydajnos¢ chtodzenia
lub ogrzewania nie jest
wystarczajgca
(powietrze NIE jest
wydmuchiwane z
urzadzenia).

= Klimatyzator moze rozgrzewac¢ sie przed

rozpoczeciem ogrzewania. Nalezy
odczekaé¢ od 1 do 4 minut.
= Urzadzenie moze dziata¢ w ftrybie

odmrazania.

System dziata, ale
wydajnos¢ chtodzenia
lub ogrzewania nie jest
wystarczajgca
(powietrze jest
wydmuchiwane z
urzadzenia).

= Sprawdz, czy filtry powietrza nie sg
zatkane. Wyczys¢ filtry powietrza. Patrz
"6 Czynnosci konserwacyjne i
serwisowe" [» 8].

= Sprawdz, czy nie sg otwarte drzwi lub
okna. Zamknij drzwi i okna, aby zapobiec
przedostawaniu sie podmuchoéw wiatru
do pomieszczenia.

= Sprawdz, czy urzadzenie dziata w trybie
Econo. Patrz "4.3.6 Praca w trybie
Econo" P 7].

= Sprawdz, czy bezposrednio pod

urzgdzeniem wewnetrznym lub obok
niego znajdujg sie jakie$ meble. Przesun
meble.

Nieprawidtowe
zachowanie
urzgdzenia podczas
pracy.

Klimatyzator moze dziata¢ nieprawidtowo z
powodu wytadowan atmosferycznych lub
interferencji radiowych. Ustaw wytgcznik
gtéwny w potozeniu OFF i z powrotem w
potozeniu ON.

Urzadzenie NIE
odbiera sygnatéw z
interfejsu do
komunikacji z
uzytkownikiem.

= Sprawdz baterie interfejsu do
komunikacji z uzytkownikiem.

= Upewnij sie, ze nadajnik NIE jest
narazony na bezposrednie oddziatywanie
promieni stonecznych.

= Sprawdz, czy w pomieszczeniu znajdujg
sie jakiekolwiek lampy fluorescencyjne
ze starterem elektronicznym. Nalezy
skontaktowac sie z dealerem.

Wyswietlacz interfejsu
do komunikacji z
uzytkownikiem jest
pusty.

Wymien baterie interfejsu do komunikacji z
uzytkownikiem.

Na wyswietlaczu
interfejsu do
komunikacji z
uzytkownikiem
wyswietlany jest kod
btedu.

Nalezy skontaktowac sie z lokalnym
dealerem. Szczego6towa liste kodow btedow
zawiera sekcja "7.2 Rozwigzywanie
problemoéw w oparciu o kody

btedow" > 12].

urzadzenia uzytkownikiem sterujg innymi urzagdzeniami

elektryczne. elektrycznymi, nalezy przeniesé te
urzgdzenia w inne miejsce i skontaktowacé
sie z monterem.

Jesli  po wykonaniu  wszystkich  powyzszych  czynnosci

sprawdzajgcych nie bedzie mozliwe samodzielne wyeliminowanie
problemu, nalezy skontaktowac sie¢ z instalatorem, opisa¢ objawy,
poda¢ petng nazwe modelu urzadzenia (jesli to mozliwe wraz z
numerem fabrycznym) oraz date montazu (moze by¢ podana na
karcie gwarancyjnej).

71 Objawy, ktére NIE swiadczg o
niesprawnosci systemu

Ponizej wymieniono objawy, ktére NIE sg objawami niesprawnosci:

711 Objaw: Stychaé¢ szmer przypominajacy

przeptyw wody

= Jest to dzwigk czynnika chtodniczego przeptywajacego przez
urzgdzenie.

= Taki dzwiek moze byé generowany, kiedy woda wyptywa z
urzgdzenia podczas chtodzenia lub osuszania.

71.2 Objaw: Stychaé odgtos podmuchu wiatru

Taki dzwiek jest generowany, kiedy zmienia sie kierunek przeptywu
czynnika chfodniczego (np. podczas przetgczania z trybu chtodzenia
na ogrzewanie).

713

Ten dzwiek jest generowany, jesli wymiary urzadzenia nieco
zwiekszajg sie lub zmniejszajg pod wptywem oddziatywania
temperatury.

Objaw: Stycha¢ odgtos tykania

71.4 Objaw: Stycha¢ dzwiek gwizdania

Ten dzwiek jest generowany przez czynnik chtodniczy przeptywajacy
w trybie odszraniania.

71.5 Objaw: Stycha¢ odgtosy klikania podczas
pracy lub w czasie bezczynnosci

urzadzenia

Ten dzwiek jest generowany przez dziatajgce zawory sterujgce
czynnika chtodniczego lub podzespoty elektryczne.

7.1.6 Objaw: Stycha¢ dzwiek terkotania

Ten dzwiek jest generowany, kiedy urzadzenie zewnetrzne odsysa
powietrze z pomieszczenia (np. wentylator wyciggowy, okap), kiedy
drzwi i okna w pomieszczeniu sg zamkniete. Otworz drzwi lub okna
lub wytgcz urzadzenie.

71.7 Objaw: Z urzadzenia wydobywa sie biata

para (urzadzenie wewnetrzne)

= Gdy podczas chtodzenia wystepuje duza wilgotno$¢ (w miejscach
zatluszczonych i  zapylonych). Jesli wnetrze urzadzenia
wewnetrznego jest silnie zanieczyszczone, rozktad temperatury
wewnatrz pomieszczenia staje sie nierownomierny. Nalezy
wyczysci¢é wnetrze urzadzenia wewnetrznego. Szczegdtowe
informacje na temat czyszczenia urzgdzenia mozna uzyska¢ od
dealera. Operacje te powinien wykonywaé wykwalifikowany
technik serwisu.
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= Po przetaczeniu w tryb ogrzewania po zakonczeniu operacji
odszraniania. Wilgo¢ powstata w wyniku odszraniania zamienia
sie w pare i ulatnia sie.

7.1.8 Objaw: Z urzadzen mogg wydobywac¢ sie
nieprzyjemne zapachy

Urzadzenie moze absorbowa¢ zapachy pochodzace z pomieszczen,
mebli, papieroséw itp., a nastepnie je wydzielac.

71.9 Objaw: Zewnetrzny wentylator obraca sie,
mimo ze klimatyzator nie pracuje

= Po wylaczeniu klimatyzatora. Wentylator zewnetrzny dziata
jeszcze przez 30 sekund w celu zabezpieczenia systemu.

= Gdy klimatyzator nie pracuje. Przy bardzo wysokiej
temperaturze zewnetrznej wentylator zewnetrzny jest wigczany w
celu zabezpieczenia systemu.

7.2 Rozwigzywanie probleméw w
oparciu o kody btedéw

Jesli w urzadzeniu wystgpi awaria, interfejs uzytkownika wyswietli
kod btedu. Wazne jest, aby przed skasowaniem kodu btedu
zrozumie¢ problem i podjaé $rodki zaradcze. Powinien to wykonac¢
licencjonowany instalator lub lokalny przedstawiciel handlowy.

Niniejszy rozdziat zawiera oméwienie wszystkich mozliwych kodow
btedéw oraz ich opisy wyswietlane w interfejsie uzytkownika.

Szczegotowe wskazowki dotyczace rozwigzywania probleméw dla
kazdego btedu, patrz instrukcja serwisowa.

Diagnostyka usterek za pomocg interfejsu do komunikaciji z
uzytkownikiem

Interfejs do komunikacji z uzytkownikiem moze otrzymac¢ kod btedu z
urzadzenia wewnetrznego, ktory dotyczy usterki. Wazne jest, aby
zrozumie¢ problem i podjg¢ srodki zaradcze przed zresetowaniem
kodu btedu. Powinien to wykona¢ licencjonowany instalator lub
lokalny dealer.

Aby wyswietli¢ kod btedu w interfejsie do komunikacji z
uzytkownikiem:

1 Nacisnij przycisk i przytrzymaj przez okoto 5 sekund.
Wynik: Symbol 33 miga w sekcji wyswietlania temperatury.

2 Naciskaj przycisk , dopoki nie zostanie wygenerowany
ciggly sygnat dzwiekowy.

Wynik: Na wyswietlaczu zostaje wyswietlony kod.

INFORMACJE

= Krétki sygnat dzwiekowy i 2 kolejne sygnaty dzwiekowe
oznaczajg niezgodne kody.

= Aby anulowa¢ wyswietlanie kodu, nacis$nij przycisk
anulowania i przytrzymaj przez okoto 5 sekund.
Kod zniknie z wysSwietlacza rowniez wtedy, gdy
przycisk NIE zostanie nacisniety w ciggu 1 minuty.

System

Kod btedu |Opis

oo Normalna praca

uo Zbyt mata ilos¢ czynnika chtodniczego

ue Zbyt wysokie napiecie

uy Btad transmisji sygnatu (pomigdzy urzgdzeniem
wewnetrznym i zewnetrznym)

i Nieprawidtowo kombinacja urzgdzenia wewnetrznego
z zewnetrznym

Urzadzenie wewnetrzne

Kod btedu |Opis

i Uszkodzona ptytka drukowana urzadzenia
wewnetrznego

RS Zabezpieczenie przed zamarzaniem lub kontrola
wartosci szczytowej

AE Usterka silnika wentylatora (silnik prgdu statego)

s Usterka termistora temperatury w pomieszczeniu

Urzadzenie zewnetrzne

Kod btedu |Opis

&R Usterka zaworu 4-drogowego
£l Uszkodzona ptytka drukowana urzadzenia
zewnetrznego
£5 Aktywacja zabezpieczenia przed przecigzeniem
(przeciagzenie sprezarki)
£6 Blokada sprezarki
i Blokada wentylatora pradu statego
£8 Zbyt duzy prad na wejsciu
F3 Sterowanie temperaturg w przewodzie ttocznym
Fb Sterowanie wysokim cisnieniem (w trybie chtodzenia)
t} Anomalia czujnika systemu sprezarki
HE Anomalia czujnika potozenia
HE Usterka czujnika napiecia/natezenia pradu statego
H9 Usterka termistora temperatury zewnetrznej
J3 Usterka termistora przewodu ttocznego
b Usterka termistora zewnetrznego wymiennika ciepta
L3 Btad przegrzania elementéw elektrycznych
Ly Wzrost temperatury zeber wymiennika
LS Chwilowy prad nadmiarowy inwertera (prad staty)
Py Usterka termistora zeber wymiennika
F8 Bfad temperatury wewnetrznej sprezarki

8 Utylizacja

UWAGA

NIE nalezy podejmowac prob samodzielnego demontazu
ukfadu: demontaz ukfadu, utylizacja czynnika
chtodniczego, oleju oraz wszelkich innych elementow
MUSZA przebiega¢ zgodnie z wiasciwymi przepisami.
Jednostki MUSZA by¢ poddane obrébce przez
wyspecjalizowang stacje w celu ponownego
wykorzystania, recyklingu i odzysku.
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