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1 Om dokumentationen

1.1

Om dette dokument

Tak, fordi du har valgt at kebe dette produkt. Ger venligst felgende:

= Behold dokumentationen til fremtidig brug.

Malgruppe
Slutbrugere

INFORMATION

Dette apparat er beregnet til at blive brugt af
specialuddannede eller uddannede brugere i butikker, let
industri, pa garde eller til erhvervsmaessig eller privat brug
af ikke-faguddannede.

Dokumentationssaet

Dette dokument er en del af et dokumentationssaet. Hele saettet
bestar af:

= Generelle sikkerhedsforanstaltninger:

= Sikkerhedsinstruktioner, som du skal leese, for du bruger dit
system

= Format: Papir (i kassen til indendgrsenheden)
= Betjeningsvejledning:

= Lynguide til grundleeggende brug

= Format: Papir (i kassen til indendgrsenheden)
= Brugervejledning:

= Detaljerede trin-for-trin-instruktioner og baggrundsinformation til
grundlaeggende og avanceret brug

= Format: Digitale filer pa http://www.daikineurope.com/support-
and-manuals/product-information/.

Nyere udgaver af den medfolgende dokumentation kan vaere
tilgaengelige pa det regionale Daikin-websted eller via din installater.

Den oprindelige dokumentation er skrevet pa engelsk. Alle andre
sprog er overseaettelser.

2 Om systemet

ADVARSEL: BRANDBART MATERIALE

Kglemidlet i denne enhed er let anteendeligt.

g
-

Indendgrsenhed

PAS PA

Put ikke en finger, en stang eller andre objekter ind i
luftindtaget eller -udtaget. Da blaeseren roterer med hgj
hastighed, vil det medfare tilskadekomst.

INFORMATION
Lydtryksniveauet er under 70 dBA.

ADVARSEL

= Foretag ikke @endringer og forsgg ikke pa selv at
adskille, fierne, installere eller reparere enheden, da
forkert afmontering eller installation kan medfgre
elektrisk sted eller brand. Kontakt forhandleren.

> e bk

= Hvis der treenger kglemiddel ud ved et uheld, skal du
passe pa med aben ild. Selve kglemidlet er uskadeligt,
ikke giftigt og let anteendeligt, men det kan danne
giftige gasser, hvis det ved et uheld treenger ind i et
rum med minimalt antendelige luftarter fra
varmeblaesere, gaskomfurer eller lignende. Fa altid
kvalificeret servicepersonale til at bekraefte, at laekagen
er repareret eller udbedret, for du bruger anlaegget
igen.

INFORMATION

Folgende gengivelser er udelukkende eksempler, og de er
eventuelt IKKE helt i overensstemmelse med dit system.
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2 Om systemet
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Luftindtag

Luftafgang

Klap (vandret lamel)
Luftgeeller (lodrette lameller)
Frontpanel

Plade med typebetegnelse
Rumtemperaturfaler
Signalmodtager

Driftslampe (gren)
Timer-lampe (orange)
ON/OFF kontakt pa indendgrsenhed
Luftfilter

_ R - TQ 5,0 20T D

ON/OFF knap

Hvis der ikke findes et brugerinterface, kan man starte/standse
driften med ON/OFF-knappen pa indendgrsenheden. Nar driften
startes med denne knap, anvendes fglgende indstillinger:

= Driftstilstand = automatisk
= Temperaturindstilling = 25°C

= Luftstramsmaengde = automatisk

2.2 Om brugerinterfacet
= Direkte sollys. Udsaet ALDRIG brugerinterfacet for direkte sollys.

= Stov. Stgv pa signalsenderen eller modtageren vil reducere
folsomheden. Tar stgv af med en blad klud.

= Fluorescerende lys. Signalkommunikation kan blive deaktiveret,
hvis der findes en lysstoflampe i rummet. Kontakt installatgren i
dette tilfeelde.

= Andet udstyr. Hvis brugerinterfacets signaler aktiverer andet
udstyr, skal man flytte dette udstyr et andet sted hen eller kontakte
installatgren.

= Gardiner. Kontrollér, at signalet mellem enheden og
brugerinterfacet IKKE blokeres af gardiner eller andre objekter.

@ BEMAERK

= Tab IKKE brugerinterfacet.
= Lad ALDRIG brugerinterfacet blive vadt.

221 Komponenter: Brugerinterface
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Signalsender
LCD display
ON/OFF knap
Knap til blaeserindstilling
Temperatur-justeringsknap
Knap til drejning

Knap til annullering af timer
Knap til aktivering af timer
Knap til deaktivering af timer
Comfort airflow knap
Econo-knap

Knap til valg af tilstand
Powerful-knap
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2.2.2 Status: Brugerinterface LCD
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Symbol Beskrivelse
@ Driftstilstand = automatisk

@ Driftstilstand = tarring

@z Driftstilstand = opvarmning

Driftstilstand = keling

oza Driftstilstand = kun ventilation

¥ Drift med hagj effekt (powerful) er aktiv

~ Jkonomisk drift (econo) er aktiv

[OIN] |Drift aktiv
A

Indendgrsenheden modtager et signal fra

brugerinterfacet
®- - Indstilling af aktuel temperatur
[
L) c

Luftstremsmaengde = automatisk

@
QZ.JA Luftstremsmaengde = indendgrsenhed stgjsvag

FTXF20~35A5V1B + FTXF20~25B5V1B
Daikin klimaanlaeg til rum
3P520336-3E —2019.09

DAIKIN

Betjeningsvejledning

3




3 For betjening

Symbol Beskrivelse
Luftstremsmaengde = hgj
=unlll g :
o Luftstramsmaengde = medium hgj
=nmll
Luftstramsmeaengde = medium
=ml
Luftstramsmeengde = medium lav
=
@ Luftstramsmeengde = lav

@ Komfort-drift er aktiv

(:‘ Automatisk lodret drejning er aktiv

:HR- §,ﬂ Aktivering af timer aktiv

IHR.©  |Deaktivering af timer aktiv

223 Betjening af brugerinterfacet

]

a Signalmodtager

1 Ret signalsenderen mod signalmodtageren
indendgrsenheden (maks. afstand for kommunikation er 7 m).

Resultat: Nar indendgrsenheden modtager et signal fra

brugerinterfacet, hares en lyd:

pa

Lyd Beskrivelse

Bip-bip Driften starter.

Bip AEndring af indstilling.
Langt bip Driften stopper.

3 For betjening

31 Fastgorelse af brugerinterfacet pa

B

2 Fastger holderen med skruer pa vaeggen eller pa et lignende
sted.

3 Seet brugerinterfacet i holderen.

3.2 Isaetning af batterier
Batterierne holderi ca. 1 ar.

1 Fjern deekslet pa bagsiden.

2 Saet begge batterier i.

3 Seet deekslet pa igen.

3.3 Sla stremforsyningen til
1 Saet afbryderen pa Til.

Resultat: Klappen pa indendersenheden vil abne og lukke for at
indstille referencepositionen.

4 Betjening

4.1 Driftsomrade

Driftstilstand Driftsomrade
Kgling®@®) = Udetemperatur: —10~46°C

= Indendgrstemperatur: 18~32°C
= Indenders luftfugtighed: <80%
Opvarmning® = Udetemperatur: —15~24°C

= Indendgrstemperatur: 10~30°C
Torre® = Udetemperatur: —10~46°C

= Indendgrstemperatur: 18~32°C
= Indendgrs luftfugtighed: <80%

Hvis der keres uden for driftsomradet:
(a) En sikkerhedsindretning kan standse driften af systemet.
(b) Der kan forekomme kondensdannelse og draber pa
indendgrsenheden.

4.2 Brug af visse funktioner, hvornar

Du kan bestemme, hvilke funktioner der skal anvendes, ved hjeelp af
fglgende tabel:

Funktion ‘ Opgaver
P Basisfunktioner
@, o o Start/stop af systemet og indstilling af
& Driftstilstande og rumtemperatur:
> temperatur
L = Opvarmning eller kgling af et rum.
&7 * Indbleesning af luft i et rum uden
Z ‘ m opvarmning eller kaling.
— | = Reduktion af luftfugtighed i et rum.
a b c
B terfa = | automatisk tilstand kan der veelges
a rugerinterrace
b Skrger (medfalger ikke) en _passende temperatur  og
¢ Holder til brugerinterface driftstilstand.
1 Veelg et sted, hvor signalerne kan na enheden.
Betjeningsvejledning DAIKIN FTXF20~35A5V1B + FTXF20~25B5V1B
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4 Betjening

Funktion Opgaver
Justering af luftstrammens retning
.Luftstrtammens (drejet eller fast position).
retning
@ Justering af den luftmaengde, der
Luftstremsmaengde blaeses ind i rummet.

Mere stgjsvag drift.

Avancerede funktioner

ENJ Econo

Brug af systemet, nar der ogsa
anvendes andet stremforbrugende
udstyr.

Energibesparelse.

En komfortabel luftstrem, hvor luften
Komfort IKKE rammer personer direkte.

Ea . Hurtig afkaling eller opvarmning af
Powerful (hej effekt) |, imet.

ON OFF Slar automatisk systemet TIL eller FRA.
ON timer + OFF y

timer

4.3 Driftstilstand og temperatur-
kontrolpunkt

Hvornar. Justér systemets driftstilstand og indstil temperaturen, nar
du vil:

= Opvarme eller kgle et rum
= Blaese Iuft ind i et rum uden opvarmning eller kaling
= Reducere luftfugtigheden i et rum

Hvad. Systemet kerer forskelligt , afhaengigt af brugerens valg.

Indstilling Beskrivelse

Systemet kgler eller opvarmer et rum til
temperatur-kontrolpunktet. Der skiftes
automatisk mellem kgling og
opvarmning, hvis ngdvendigt.

UJ Automatisk

Systemet reducerer luftfugtigheden i
rummet uden andring af temperaturen.

E] Tarring

17,

‘%
W

Systemet opvarmer et rum til
temperatur-kontrolpunktet.

o,
“n

Opvarmning

* Kgaling
'2’ Bleeser

g0

Systemet kgler et rum til temperatur-
kontrolpunktet.

Systemet styrer luftstremmen
(luftstramsmaengde og -retning).

Systemet styrer IKKE temperaturen.

Yderligere info:

= Udenderstemperatur. Systemets kgle- eller varmeeffekt
reduceres, nar udendgrstemperaturen er for hej eller for lav.

= Afrimning. Under varmedrift kan der dannes frost pa
udendgrsenheden, hvilket reducerer varmekapaciteten. | dette
tilfeelde skifter systemet automatisk til afrimning for at fjerne
frosten. Under afrimningen afgiver indendgrsenheden IKKE varm
luft.

4.31 Start/stop af driftstilstand og indstilling af
temperatur

ﬁmaac-”-' TR Enheden er i drift.

IM: Driftstilstand = automatisk

E]: Driftstilstand = terring

>®%: Driftstilstand = opvarmning

*: Driftstilstand = kgling

'2‘: Driftstilstand = kun ventilation

®
[

‘- ‘-'°C: Viser den indstillede temperatur.

1 Tryk pa en eller flere gange for at veelge driftstilstand.

Resultat: Tilstanden indstilles i felgende sekvens:

2 = @ = & =) & ==p 3 o=y

2 Tryk pa for at starte driften.

Resultat: @l] vises pa LCD-displayet.

Resultat: Driftslampen lyser.

04
20

©
C

A
TEMP

3 Tryk pa v eller A pa L.XYJ knappen en eller flere gange for at
saenke eller haeve temperaturen.

Bemaerk: Du kan ikke justere temperaturen, hvis systemet
udelukkende tarrer eller ventilerer.

4 Tryk pa for at standse driften.

Resultat: @l] forsvinder fra LCD-displayet.
Resultat: Driftslampen slukkes.

4.3.2 Luftstremsmangde

1 Tryk pa for at veelge:

5 niveauer fra "=" til ! til justering af

z!!!!
luftstremsmaengden
ﬁ’l Automatisk drift
’5 Stgjsvag drift af indendgrsenhed. Nar luftstrammen er

),
sat til 3 karer indendgrsenheden mere stgjsvagt.

INFORMATION

= Hvis enheden nar kontrolpunktet for temperatur under
kaling, opvarmning eller i automatisk tilstand. Bleeseren
standser.

= Nar systemet kgrer med terring, kan du IKKE justere
indstillingen af luftstremsmaengden.

Justering af luftstremsmangden

1 Tryk pa for at aendre indstillingen af luftstrom i felgende
sekvens:

FTXF20~35A5V1B + FTXF20~25B5V1B
Daikin klimaanlaeg til rum
3P520336-3E —2019.09
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4 Betjening

4.3.3 Luftstrammens retning

Hvornar. Justér luftstrammens retning efter gnske.

Hvad. Systemet leder Iuftstrammen ud forskelligt, afheengigt af
brugerens valg (drejning eller fast position). Det sker ved at flytte de
lodrette lameller.

Indstilling Luftstremmens retning

C% Lodret automatisk Beveeges op og ned.

drejning

[—] Forbliver i en fast position.

PAS PA

= Brug ALTID et brugerinterface til at justere klappens
vinkel. Hvis klappen drejer, og du forsgger at bevaege
den med handen, vil mekanismen knaekke.

= Veer forsigtig, nar du justerer luftgeellerne. En bleeser
roterer med hgj hastighed inde i luftudtaget.

Bemaerk: Klappernes beveegelsesomrade varierer alt efter
driftstilstanden.  Klappen stopper i @verste position, nar
luftstremsmaengden eendres til lav, ved indstilling af drejning op og
ned.

a Klappens omrade ved kgling eller tgrring
b Klappens omrade ved opvarmning
¢ Klappens omrade ved kun ventilation

Justering af luftstremmens retning

1 Tryk pa for at anvende automatisk drejning.

Resultat: (=:« vises pa LCD-displayet.
Resultat: Klappen (vandret lamel) begynder at dreje.

2 Tryk pa , nar klappen har naet den gnskede stilling, for at
anvende fast position.

Resultat: C=:« forsvinder fra LCD-displayet.

For at justere luftgeeller (lodrette lameller)

1 Hold den ene eller begge knopper, og bevaeg luftgaellerne.

a Knopper

INFORMATION

Nar enheden er installeret i et hjgrne af et rum, skal
luftgeellernes retning pege veek fra veeggen. Effekten vil
falde, hvis en vaeg blokerer luften.

4.3.4 Comfort airflow drift

Denne tilstand kan anvendes i driftstilstanden Opvarmning eller
Koling. Den giver en komfortabel luftstram, hvor luften IKKE
rammer personer direkte. Systemet indstiller automatisk den faste
luftstremsretning opad i keling og nedad i opvarmning.

Kgaling Opvarmning
—— E——
| —]
\

e

INFORMATION

Driftstilstandene Powerful og Comfort air flow kan ikke
anvendes samtidigt. Den senest valgte funktion har
forrang. Hvis man veelger lodret automatisk drejning,
afbrydes Comfort airflow.

Start/stop af Comfort airflow-drift

COMFORT

1 Tryk pa for at starte.

Resultat: Klappens position endres, @ vises pa LCD-
displayet, og luftstramsmeengden indstilles til automatisk.
Driftstilstand

Kgling/tarring Op

Placering af klap...

Opvarmning Ned

COMFORT
2 Tryk pa for at standse driften.

Resultat: Klappen returnerer til den position, den havde fgr Comfort

airflow tilstand. @ forsvinder fra LCD-displayet.

4.3.5 Powerful

Denne funktion maksimerer hurtigt kele-/varmeeffekten i enhver
driftstilstand. Her kan du fa maksimal udnyttelse.

INFORMATION

Powerful-funktionen kan IKKE anvendes sammen med
Econo og Comfort airflow. Den senest valgte funktion har
forrang.

POWERFUL-funktionen vil IKKE gge enhedens kapacitet,
hvis enheden allerede kgrer med maks. kapacitet.

Start/stop Powerful

1 Tryk pa for at starte.

Resultat: LP vises pa LCD-displayet. Powerful-funktionen
kerer i 20 minutter, hvorefter der skiftes til den tidligere
indstillede driftstilstand.

2 Tryk pa for at standse driften.

Resultat: L;; forsvinder fra LCD-displayet.

Bemaerk: Powerful-funktionen kan kun veelges, nar enheden kgarer.

Hvis du trykker pa , annulleres driften; L‘J forsvinder fra

LCD-displayet.

Betjeningsvejledning
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5 Energibesparelse og optimal drift

4.3.6 Econo

Dette er en funktion, som muligger effektiv drift ved at begraense
veerdien for maks. stremforbrug. Denne funktion er nyttig i tilfeelde,
hvor man skal sikre sig, at en afbryder ikke aktiveres, nar produktet
karer sidelgbende med andet udstyr.

INFORMATION

= Powerful og Econo-funktionerne kan ikke anvendes
samtidigt. Den senest valgte funktion har forrang.

= Econo reducerer stremforbruget p& udendgrsenheden
ved at begreense kompressorens rotationshastighed.
Hvis streamforbruget allerede er lavt, saenker Econo-
funktionen IKKE stremforbruget yderligere.

Start/stop Econo
1 Tryk pa for at starte.
Resultat: -\-: vises pa LCD-displayet.

2 Tryk pa for at standse driften.
Resultat: -\-: forsvinder fra LCD-displayet.

B
Driftsstrem og stremforbrug
Tid

Maksimum under normal drift
Maksimum under Econo-drift
Normal drift

Econo

cooTo @>

= Dette diagram er udelukkende til illustration.

= Maks. driftsstram og stremforbrug pa klimaanleegget i Econo-drift
varierer afhaengigt af den tilsluttede udendgrsenhed.

4.3.7 Betjening af timer TIL/FRA (ON/OFF)

Timer-funktioner er hensigtsmaessige ved automatisk til- eller
frakobling af klimaanlaegget om natten eller om morgenen. Du kan
ogsa bruge OFF timer og ON timer kombineret.

INFORMATION

Programmeér timeren igen i tilfeelde af:

= En afbryder har slukket for enheden.
= Stregmsvigt.

= Efter udskiftning af batterierne i brugerinterfacet.

Start/stop ON timer

1 Tryk pa for at starte.

JHR.©
Resultat: # ONvises pa LCD-displayet, og timer-lampen lyser.

INFORMATION

Hver gang der trykkes pa , forages tiden med 1 time.
Tiden kan indstilles fra 1 til 12 timer.

2 Trykpa for at standse driften.

JHR.©
Resultat: # ON forsvinder fra LCD-displayet, og timer-lampen

Start/stop OFF timer
1 Tryk pa for at starte.

JHR.®
Resultat: )OFF  vises pa LCD-displayet, og timer-lampen lyser.

INFORMATION

Hver gang der trykkes pa , forgges tiden med 1 time.
Tiden kan indstilles fra 1 til 9 timer.

2 Trykpa for at standse driften.
JHR. @
Resultat: JOFF  forsvinder fra LCD-displayet, og timer-lampen
slukkes.

INFORMATION

Nar du har indstillet ON/OFF timer, gemmes indstillingen i
hukommelsen. Hukommelsen slettes, nar batterierne i
brugerinterfacet skiftes ud.

Brug af drift indstillet til nat kombineret med OFF timer

Klimaanleegget justerer automatisk temperaturindstillingen
(0,5°C op ved kgling, 2,0°C ned ved opvarmning) for at
forebygge en for hgj grad af keling/opvarmning og sikre en
komfortabel temperatur om natten.

Kombineret brug af OFF timer og ON timer

1 Se "Start/stop OFF timer" [» 7] og "Start/stop ON timer" [» 7]
vedrgrende justering af timere.
Resultat: OFF og ON vises pa LCD-displayet.

2 Eksempel pa visning pa LCD-displayet ved kombination af de 2

JHR. © DA
JOFFON

timere: ‘

5 Energibesparelse og optimal
drift

INFORMATION

= Selv nar enheden er slukket, bruges der strem.

= Nar stremmen tilsluttes igen efter en stremafbrydelse,
karer enheden igen i den tilstand, der var valgt forud.

A PAS PA

Udsaet ALDRIG sma bgrn, planter eller dyr for den direkte
luftstrom.

A ADVARSEL

Placér IKKE genstande under indenders- og/eller
udendegrsenheden, som ikke kan tale fugt. Kondens pa
enheden eller pa kelergrene, tilsmudsning af luftfilteret
eller blokering af draenet kan medfgre, at det drypper,
hvilket vil medfgre tilsmudsning eller beskadigelse af
genstande under enheden.

@ BEM/AERK

Brug IKKE systemet til andre formal end de tiltaenkte. For
at undga kvalitetsforringelse méd man IKKE bruge enheden
til kaling af praecisionsinstrumenter, levnedsmidler, planter,
dyr eller kunstgenstande.

A ADVARSEL

Placér IKKE en brandfarlig sprayflaske  neer
klimaanleegget, og brug IKKE spray teet pa enheden. Dette
kan medfere brand.

slukkes.
Bemaerk fglgende forholdsregler for at sikre, at systemet fungerer
korrekt.
FTXF20~35A5V1B + FTXF20~25B5V1B DAIKIN Betjeningsvejledning
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6 Vedligeholdelse og service

= Undga direkte sollys i lokalet, nar anleegget keler, ved hjeelp af
gardiner eller persienner.

= Sgrg for, at omradet er godt ventileret. Blokér IKKE
ventilationsabningerne.

= Man skal ventilere ofte. Udvidet brug kreever seerlig
opmeaerksomhed omkring ventilation.

= Hold dere og vinduer lukket. Hvis dere og vinduer er abne, vil luft
treenge ud af lokalet, og det vil det forarsage en szenkning af kale-
eller varmeeffekten.

= Pas pa IKKE at kgle rummet for meget ned eller at varme det for
meget op. Hvis temperaturindstillingen holdes pa et moderat
niveau, sparer det pa energien.

= Placer ALDRIG ting neer enhedens Iuftindtag eller -udtag. Det kan
forarsage en forringelse af varme-/kgoleeffekten eller stoppe
driften.

= Sluk for enhedens hovedafbryder, hvis enheden IKKE bruges i
leengere perioder. Hvis hovedafbryderen er slaet til, bruger
enheden strgm. Teend for hovedafbryderen 6 timer for genstart af
enheden for at sikre jeevn drift.

= Sla afbryderen fra, hvis enheden IKKE bruges i leengere perioder.
Hvis afbryderen er slaet til, bruger enheden strem. Sla afbryderen
til 6 timer for genstart af enheden for at sikre jeevn karsel.

= Der kan dannes kondens, hvis fugtigheden er mere end 80%, eller
hvis dreenafgangen blokeres.

= Justér rumtemperaturen til et behageligt niveau. Undga
overdreven opvarmning eller kaling. Bemaerk, at det kan vare et
stykke tid, fer rumtemperaturen nar den indstillede temperatur.
Overvej at bruge timerindstillingen.

= Justér luftstremmens retning, sa der ikke samles kold luft ved
gulvet eller varm luft ved loftet. (Justér luftstremmens retning opad
under kgling eller terring og nedad under opvarmning).

= Undga, at Iuftstreammen ikke ledes direkte mod personer i rummet.

= Kgr med systemet inden for det anbefalede temperaturomrade
(26~28°C for keling og 20~24°C for opvarmning) for at spare
energi.

6 Vedligeholdelse og service

6.1 Oversigt: Vedligeholdelse og
service
Montgren skal foretage vedligeholdelse en gang om aret.

Om kglemiddel

Dette produkt indeholder fluorholdige drivhusgasser. Gasser ma
IKKE slippes ud i atmosfaeren.

Kglemiddeltype: R32
Veerdi for globalt opvarmningspotentiale (GWP): 675

A ADVARSEL

Kglemidlet i enheden er let anteendeligt, men leekage
forekommer normalt IKKE. Hvis kelemidlet lsekker inde i
rummet og kommer kontakt med en breender, et
varmeapparat eller et komfur, kan det medfere brand eller
dannelse af skadelige gasser.

Sluk for alle varmekilder med breendbare stoffer, luft ud i
rummet og kontakt den forhandler, hvor du kebte enheden.

Tag IKKE enheden i brug igen, for en installater er feerdig
med at reparere den del, hvor kglemidlet laekker.

A ADVARSEL

= Man ma ikke gennembore eller braende dele, der har
veeret i kontakt med kalemidlet.

= Brug IKKE andre renggringsmaterialer eller -midler for
at gere afrimningen hurtigere en dem, der anbefales af
producenten.

= Vaer opmaerksom pa, at kglemidlet i systemet er lugtfrit.

A ADVARSEL

Udstyret skal opbevares i et rum uden Kkonstante
anteendelseskilder (eksempelvis aben ild, gasdrevet udstyr
eller en elvarmer, der er taendt).

@ BEMARK

Denne vedligeholdelse SKAL udfgres af montagren eller af
en servicetekniker.

Vi anbefaler, at man far foretaget vedligeholdelse mindst
en gang om aret. Gaeldende lovgivning kan dog kraeve
kortere serviceintervaller.

FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK ST@D

Ved rensning af klimaanleegget eller luftfilteret skal man
standse driften og sla alle stremforsyninger fra. Ellers kan
det medfare elektrisk stgd og tilskadekomst.

A ADVARSEL

Overhold fglgende for at forhindre elektrisk sted og brand:
= Enheden ma IKKE skylles.
= Enheden ma IKKE betjenes med vade hzaender.

= Der ma IKKE anbringes genstande, der indeholder
vand, oven pa enheden.

A PAS PA

Efter lzengere tids brug skal man kontrollere, om der er
beskadigelse pa enhedens ramme eller fittings. Hvis der er
fejl, kan enheden veelte og forarsage tilskadekomst.

A PAS PA

Rer IKKE ved ribberne pa varmeveksleren. Ribberne er
skarpe, og bergring kan medfere tilskadekomst.

@ BEMAERK

Relevant lovgivning vedr. drivhusgasser med tilsatning
af fluor kreever, at pafyldning af kelemiddel angives savel i
vaegt som i CO,-aekvivalent.

Formel til beregning af mangde i ton CO2-akvivalent:
GWP veerdi for kelemiddel x samlet meengde pafyld
kalemiddel [i kg]/1000

Kontakt din installater for yderligere oplysninger.

ADVARSEL

Pas pa ved brug af stiger, nar du arbejder i hgjden.

>
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7 Fejlfinding

6.2 Rengering af indendersenhed og
brugerinterface

@ BEMAERK

» Brug ALDRIG benzin, benzen, fortynder, polerepulver
eller flydende insektdraebende midler.  Mulig
konsekvens: Misfarvning og deformering.

= Brug IKKE vand, der er mere end 40°C varmt. Mulig
konsekvens: Misfarvning og deformering.

= Brug IKKE poleremidler.

= Brug IKKE en skurebgrste. Mulig konsekvens:
Coatingen pa overfladen skreelles af.

FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK ST@D

Far rengering skal du standse driften, sla afbryderen fra
eller treekke forsyningsstikket ud. Ellers kan det medfgre
elektrisk stgd og tilskadekomst.

1 Renggr med en blgd klud. Brug vand eller neutralt rensemiddel,
hvis det er vanskeligt at fjerne pletter.

6.3 Rengering af frontpanelet

1 Renggr frontpanelet med en blagd klud. Brug vand eller neutralt
rensemiddel, hvis det er vanskeligt at fierne pletter.

6.4 Om luftfiltrene

Brug af enheden med tilsmudsede filtre betyder, at filteret:
= |KKE kan desodorisere luften,

= IKKE kan rense luften,

= medferer darlig opvarmning/keling,

= medfgre lugtgener.

6.5 Rengering af luftfiltre

1 Tryk pa fligen midt for hvert luftfilter, og treek ned.
Treek luftfiltrene ud.

N

3 Vask luftfiltrene med vand, eller rens dem med en stgvsuger.

4 Lad dem ligge i blgd i lunkent vand i ca. 10 til 15 minutter.

INFORMATION

= Hvis IKKE stovet kommer af let, skal man vaske filtrene
med et neutralt rengaringsmiddel i lunkent vand. Lad
luftfiltrene tarre i skyggen.

= Vi anbefaler, at man renser luftfiltrene en gang hver
anden uge.

6.6 Var opmarksom pa felgende, hvis
anlagget skal sta stille i en
laengere periode

Lad enheden kgre i tilstanden kun ventilation i flere timer for at
terre enheden indvendigt.

1 Tryk pa og veelg Kun ventilation.
Tryk pa for at starte driften.

2

3 Sla afbryderen fra pa enheden efter standsning.
4 Rens luftfiltrene, og montér dem igen.
5

Tag batterierne ud af brugerinterfacet.

INFORMATION

Vi anbefaler, at man lejlighedsvis far en specialist til at
vedligeholde anlaegget. Kontakt din forhandler vedrgrende
vedligeholdelse udfert af en specialist. Omkostninger i
forbindelse med vedligeholdelse afholdes af brugeren.

Under visse driftsbetingelser kan enheden blive tilsmudset
indvendigt efter flere ars brug. Dette resulterer i darlig
ydelse.

7 Fejlfinding

Folg nedenstaende forholdsregler, hvis der opstar en af de falgende
fejlfunktioner, og kontakt forhandleren.

A ADVARSEL

Stands driften og afbryd stremforsyningen, hvis der
forekommer uregelmassigheder (der lugter braendt
osV.).

Hvis man lader enheden kegre videre under disse
omstaendigheder, kan det medfere nedbrud, elektrisk stad
eller brand. Kontakt forhandleren.

Systemet SKAL repareres af en uddannet servicetekniker.

FTXF20~35A5V1B + FTXF20~25B5V1B
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7 Fejlfinding

Funktionsfejl Forholdsregel

Funktionsfejl Forholdsregel

Hvis en sikkerhedsindretning, f.eks. en |Sluk for hovedafbryderen.
sikring, en afbryder eller en
fejlstramsafbryder aktivers hyppigt, eller
hvis ON/OFF-knappen ikke fungerer
korrekt.

Unormal funktion Der kan opsta driftsfejl pa klimaanlaegget i

Hvis der laekker vand fra enheden. Stands driften.

Driftskontakten fungerer IKKE korrekt. |Afbryd stremforsyningen.

Hvis brugerinterfacet viser enhedens Kontakt montgren og
nummer, og driftslampen blinker, og der |oplys fejlkoden.
fremkommer en fejlkode.

under drift. forbindelse med lyn eller radiobglger. Sla

afbryderen OFF og ON igen.
Indendgrsenheden = Kontrollér batterierne i brugerinterfacet.
;‘gg;?gffrrlaKKE . Kontrollér, at senderen IKKE udseettes
brugerinterfacet. for direkte sollys.

= Kontrollér, om der er lysstoflamper med
elektrisk starter i rummet. Kontakt
forhandleren.

Hvis systemet IKKE kgrer korrekt, i alle andre tilfaelde end det, som
er nzevnt ovenfor, og ingen af ovenstaende fejl er til stede, skal du
gennemga systemet efter fglgende fremgangsmade.

Brugerinterfacets
display er slukket.

Udskift brugerinterfacets batterier.

Funktionsfejl Forholdsregel

Der vises en fejlkode
pa brugerinterfacet.

Kontakt din forhandler. Se en detaljeret liste
over fejlkoder i "7.2 Lasning af problemer
baseret pa fejlkoder" [» 11].

Se efter, om der er stremfejl. Vent, til
strgmforsyningen er genoprettet. Hvis
der sker stremsvigt under driften, starter
systemet automatisk igen, sa snart
strgmforsyningen er retableret.

Hvis systemet slet ikke |=
fungerer.

= Se efter, at der ikke er sprunget en
sikring, eller om en afbryder er aktiveret.
Skift sikringen, eller nulstil afbryderen om
ngdvendigt.

Kontrollér batterierne i brugerinterfacet.

Andet elektrisk udstyr |Hvis brugerinterfacets signaler aktiverer
aktiveres. andet elektrisk udstyr, skal man flytte dette
udstyr et andet sted hen og kontakte

forhandleren.

Systemet standses
pludseligt.

= Kontrollér, om luftindtaget eller
luftafgangen pa indendersenheden er
blokeret. Fjern enhver hindring og serg
for fri luftpassage.

Klimaanleegget kan standse efter
pludselige store spaendingsudsving for at
beskytte systemet. Anleegget genoptager
automatisk driften efter ca. 3 minutter.

Systemet fungerer, = Kontrollér den indstillede
men kgling eller luftstramsmaengde. Se
opvarmning er "4.3.2 Luftstramsmeaengde" [» 5].

utilstreekkelig. = Kontrollér temperaturindstillingen.  Se

"4.3.1 Start/stop af driftstilstand og
indstilling af temperatur” [» 5].

= Kontrollér, om Iuftstremmens retning er
korrekt. Se "4.3.3 Luftstrammens
retning" [» 6].

= Kontrollér, om luftindtaget eller
luftafgangen pa indendersenheden er
blokeret. Fjern enhver hindring og serg
for fri luftpassage.

Systemet fungerer,
men kgling eller
opvarmning er
utilstraekkelig (der
bleeses IKKE luft fra
enheden).

= Klimaanleegget kan varme op il
varmedrift. Vent mellem 1 og 4 minutter.

= Enheden kan kgre med afrimning.

Systemet fungerer, = Kontrollér, om luftfiltrene er tilstoppede.
men kgling eller Rens luftfiltrene. Se "6 Vedligeholdelse
opvarmning er og service" [» 8].

utilstreekkelig (der
blaeses Iuft fra
enheden).

= Se efter abne dere og vinduer. Luk dgre
og vinduer for at undga treek.

= Kontrollér, om enheden kgrer med
aktiveret Econo-funktion. Se
"4.3.6 Econo" » 7].

= Er der mgbler lige under eller ved siden
af indendgrsenheden. Flyt mgblerne.

Hvis man, efter at have kontrolleret alle ovennzaevnte emner, ikke kan
lgse problemet selv, skal man kontakte montgren og beskrive
symptomerne, enhedens fulde modelnavn (med
produktionsnummer, hvis muligt) og installationsdato (muligvis anfert
pa garantibeviset).

71 Symptomer, der IKKE er systemfejl

Folgende symptomer er IKKE systemfeijl:

711 Symptom: En lyd som rindende vand

= Denne lyd dannes, fordi kalemidlet flyder gennem enheden.

= Denne lyd kan opsta, nar vand flyder ud af enheden under kgling
eller tarring.

71.2 Symptom: Der hgres en blasende lyd

Denne lyd dannes, nar retningen pa kelemiddelflowet aendres (f.eks.

nar der skiftes fra keling til opvarmning).

71.3 Symptom: Der hgres en tikkende lyd

Denne lyd dannes, nar enheden udvider sig eller treekker sig en

smule sammen pa grund af temperatureendringer.

71.4 Symptom: Der hgres en flgjtelyd

Denne lyd dannes, nar kglemidlet flyder under afrimning.

71.5 Symptom: Klikkende lyd under drift eller

nar anlaegget star stille

Denne lyd opstar, nar styreventilerne i kolekredsen eller de

elektriske dele aktiveres.

7.1.6 Symptom: Der hgres en klappelyd

Denne lyd dannes, nar en ekstern enhed suger Iuft ud af rummet
(f.eks. udsugningsventilator, emhaette), mens dgrene og vinduerne i
rummet er lukkede. Abn dgre eller vinduer, eller sluk for enheden.

71.7 Symptom: Der kommer en hvid tage ud af
en enhed (indendgrsenhed)

= Nar luftfugtigheden er hgj under afkgling (i lokaler med olie eller
stgv). Hvis indendgrsenhedens indre dele er meget forurenede,
bliver temperaturen i rummet uens. Det er ngdvendigt at rense
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8 Bortskaffelse

enhedens indre dele. Sparg forhandleren om detaljer vedrgrende
rensning af enheden. Arbejdet ma kun udfgres af en uddannet
servicetekniker.

= Hvis klimaanlaegget er skiftet til opvarmning efter afrimning. Den
fugtighed, der skabes under afrimning, bliver til damp og ledes ud.

7.1.8 Symptom: Enheden kan lugte

Enheden kan absorbere lugten fra rummet, mgbler, cigaretter, osv.,
og sa afgive den igen.

71.9 Symptom: Den udendegrs blzeser roterer,
nar klimaanlaegget ikke er i drift

= Efter standsning af driften. Den udenders blaeser fortseetter
med at rotere i yderligere 30 sekunder for at beskytte systemet.

= Nar klimaanlaegget er slukket. Nar udendgrstemperaturen er
meget hgj, begynder den udenders bleeser at rotere for at
beskytte systemet.

7.2 Losning af problemer baseret pa
fejlkoder

Hvis enheden Igber ind i et problem, viser brugergreensefladen en
fejlkode. Det er vigtigt at forsta problemet og traeffe de nedvendige
foranstaltninger, for en fejlkode nulstilles. Dette skal geres af en
autoriseret installater eller den lokale forhandler.

| dette kapitel far du en oversigt over alle mulige fejlkoder og deres
beskrivelser, som de vises pa brugergraensefladen.

Der findes en mere
servicevejledningen.

detaljeret  fejlfindingsbeskrivelse i

Fejldiagnose via brugerinterface

Brugerinterfacet kan modtage en fejlkode fra indendersenheden,
som modsvarer driftsfejlen. Det er vigtigt, at man forstar problemet
og traeffer forholdsregler, inden man nulstiller fejlkoden. Dette ber
geres af en autoriseret installater eller af din forhandler.

Visning af fejlkoden pa brugerinterfacet:
1 Hold nede i ca. 5 sekunder.
Resultat: 0o blinker i delen med temperaturvisning.

2 Tryk pa gentagne gange, indtil der hgres en konstant
biptone.

Resultat: Koden vises nu pa displayet.

INFORMATION

= En kort tone og 2 pa hinanden fglgende toner indikerer,
at koderne ikke stemmer overens.

= For at afbryde kodevisningen skal man holde m
annullere-knappen inde i 5 sekunder. Koden forsvinder
ogsa fra displayet, hvis knappen IKKE har veeret trykket

ned i 1 minut.
System
Fejlkode Beskrivelse
oo Normal
ug Mangel pa kelemiddel
ue Pavisning af overspaending
uy Signaltransmissionsfejl (mellem indendgrs- og
udendgrsenhed)
uR Kombineret fejl indenders-udendgrsenhed
Indendgrsenhed
Fejlkode Beskrivelse
Al Indendgrsenhed fejl pa printkort

Fejlkode Beskrivelse
As Frostbeskyttelse eller hgjtryksbeskyttelse
A6 Fejl pa bleesermotor (jaevnstremsmotor)
9 Fejl pa termomodstand rumtemperatur
Udendgrsenhed
Fejlkode Beskrivelse
&R Fejl pa 4-vejs ventil
£l Udendgrsenhed fejl pa printkort
£5 Aktivering ved overbelastning (af kompressor)
£6 Kompressor blokering
1 Jeevnstremsblzeser blokering
£8 Indgangsspaending for hgj
F3 Temperaturkontrol afgangsrar
Fb Hajtrykskontrol (i kgledrift)
i} Fejl pa sensor kompressorsystem
HE Fejl pa positionssensor
HE Fejl pa sensor jeevnspaending / stremstyrke
HS Fejl pa termomodstand udetemperatur
o Fejl pa termomodstand afgangsrer
Jb Fejl pa termomodstand udenders varmeveksler
L3 Varmefejl elektriske dele
L Lamel varmeafledning temperaturstigning
L Inverter gjeblikkelig overstrgm (DC)
Py Fejl pa termomodstand lamel varmeafledning
F8 Kompressor indvendig temperatur fejl

8

Bortskaffelse

@ BEM/ERK

Prov ikke selv at afmontere systemet: afmontering af
systemet, handtering af kelemiddel, olie og andre dele

SKAL

veere | overensstemmelse med geeldende

lovgivning. Enhederne SKAL behandles pa steder seerligt
beregnet hertil med henblik pa genbrug og genvinding.
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