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1 Info kasutusjuhiste kohta
1.1 Info kdesoleva dokumendi kohta

Taname Teid toote ostmise eest. Palume teil teha jargmist:

= lugege juhend enne kasutajaliidese kasutamist hoolikalt Iabi, et
tagada parim voimalik tulemus.

= paluge paigaldajal end teavitada satetest, mida ta teie sisteemi
konfigureerimiseks kasutas. kontrollige, kas ta taitis paigaldaja
sattetabeli. Kui MITTE, paluge tal seda teha.

= hoidke juhend tulevikus sirvimiseks alles.
Sihtrithm
Léppkasutajad

TEAVITUSTOO

See seade on moeldud kasutamiseks spetsialistidele voi
valjabppega kasutajatele kauplustes, kergetddstuses ja
pdllumajandusettevotetes voi tavakasutajatele ari- ja
kodukeskkonnas.

Juhendikomplekt

Kéesolev juhend on osa dokumendikomplektist. Taiskomplekt
koosneb:

« Uldised ettevaatusabindud.
= Ohutusjuhised, mida peate lugema enne silisteemi kasutamist
= Formaat: paber (siseseadme karbis)
= Kasutusjuhend.
= Kiirllevaade seadme pohilistest funktsioonidest
= Formaat: paber (siseseadme karbis)
= Kasutaja viitejuhend.

= Detailsed juhised ja taustinfo seadme kasutamiseks algajatele
ja spetsialistidele

= Formaat: Digifailid aadressil http://www.daikineurope.com/
support-and-manuals/product-information/.

Dokumentide uusimad versioonid voite leida Daikin piirkondlikult
veebilehelt v6i saada seadme paigaldajalt.

Originaaldokumendid on inglise keeles. Koik teised keeled on tolked.

2 Olulised ohutusjuhised

Jargige alati jargmisi ohutusjuhiseid ja -eeskirju.

2.1 Kasutamise ohutusjuhised

HOIATUS: MOODUKALT SUTTIV
MATERJAL

Seadmes olev kiilmaaine on vahesel
maaral tuleohtlik.

/N\ ETTEVAATUST

ARGE PANGE sérmi, vardad voi
mingeid muid esemeid 6hu sisend- voi
valjundavadesse. Ventilaator voib
suurel kiirusel pooreldes vigastusi
tekitada.

/\ HOIATUS

« ARGE puilidke seadet ise imber
ehitada, lahti votta, eemaldada,
Umber paigutada véi remontida, sest
ebadige lahti votmine voi
paigaldamine voib pdhjustada
elektrilodgi voi tulekahju. Poorduge
oma edasimuduja poole.
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2 Olulised ohutusjuhised

= Kui avastate kilmaaine lekked, siis
veenduge, et laheduses pole lahtist
leeki. Kilmaaine on taielikult ohutu,
mittemurgine ja mdddukalt pdlev,
kuid kui need juhuslikult lekivad
ruumi, kus voivad kokku sattuda
kutteseadmete, gaasipliitide jne
pdlemiséhuga. Enne t66 taastamist
laske asjatundlikel tootajatel
kinnitada, et lekkekoht on
kérvaldatud.

kokkupuutesse poleti, kitteseadme voi
pliidi leegiga, siis voib tekkida tulekahju
vOi moodustub tervistkahjustav gaas.

Lulitage valja kutteainet pdletavad
seadmed, ventileerige ruum ja
poorduge edasimulja poole, kelle
kaest olete toote ostnud.

Arge kasutage seadet, kuni
hooldustddtajad kinnitavad, et
kilmaaine lekkekoht on kérvaldatud.

/N\ ETTEVAATUST A

= Kasutage laba nurga muutmiseks
ALATI juhtpulti. Kui laba liigub ja
pulate seda kaega takistada, siis
mehhanism puruneb.

= Olge ribide liigutamisega aarmiselt
ettevaatlik. Ohu valjundi sees pddrieb
ventilaatori tooratas vaga suurel
Kiirusel.

HOIATUS

« ARGE TORGAKE LABI vi pdletage
kUlmutusahela osi.

» ARGE KASUTAGE puhastusaineid
vOi vahendeid sulatuse
kiirendamiseks, valja arvatud need,
mis on tootja poolt soovitatud.

= Votke teadmiseks, et slisteemis olev
kdlmaaine on |6hnatu.

/\ ETTEVAATUST VAN

HOIDKE vaikelapsed, taimed ja
koduloomad vahetust ohuvoolust
eemal.

/\ HOIATUS

ARGE hoidke 6hukonditsioneeri
laheduses pdlevaine aerosoolpudeleid
ja ARGE kasutage aerosoole seadme

HOIATUS

Seadet tuleb hoiustada nii, et oleks
valditud selle mehaaniline vigastamine
ja kohas, mis on hasti ventileeritud ning
kus pole suulteallikaid (naiteks lahtist
leeki, tootavat gaasi- voi elektrikutte
seadet). Ruumi suurus peab olema
selline, nagu on maaratud ohutuse
uldeeskirjades.

laheduses. Vastasel juhul vdite
tekitada tulekahju.
/N\ ETTEVAATUST

ARGE KASUTAGE stisteemi kui ruumi
on piserdatud putukamurki. Kemikaalid

OHT: ELEKTRILOOGI OHT

Enne 6hukonditsioneeri voi dhufiltrite
puhastamist lUlitage seade valja ja
uhendage toitevorgust lahti. Muidu
vOite saada elektrildogi ja

voivad ladestuda seadmesse — need kehavigastuse.
voivad ohustada nende inimeste
tervist, kes on kemikaalide suhtes A ETTEVAATUST
ulitundlikud. Parast pikaajalist kasutamist kontrollige
seadme alust ja kinniteid vigastuste
A HOIATUS suhtes. Kui need on vigastatud, vdib

Seadmes olev kiilmaaine on vahesel
maaral tuleohtlik, kuid tavaliselt see El

seade maha kukkuda ja p6hjustada
vigastusi.

leki. Kui kilmaaine lekib ruumi ja satub
e /\ ETTEVAATUST
Arge puudutage soojusvaheti ribisid.
Ribide servad on teravad ja vdivad
pbhjustada I6ikehaavasid.
FTXF50~71D2V1B + FTXF50~71A2V1B DAIKIN Kasutusjuhend

Daikini hukonditsioneer ruumis kasutamiseks
3P511999-6J — 2021.07

3



3 Siisteemi teave

A

HOIATUS

Kdrgel tootamisel olge redelil
ettevaatlik.

A

HOIATUS

Ebadiged pesuvahendid ja
puhastamisvétted vdivad kahjustada
plastosi voi pohjustada vee lekkimist.
Elektrilistele osadele, nagu mootorid,
sattuv vesi voib pdhjustada haireid,
suistsemist voi suttimist.

HOIATUS

» ARGE piiiidke seadet ise (imber ehitada, lahti vétta,
eemaldada, Umber paigutada vdi remontida, sest
ebadige lahti vétmine voi paigaldamine vdib péhjustada
elektrildogi voi tulekahju. Péérduge oma edasimuija
poole.

= Kui avastate kiulmaaine lekked, siis veenduge, et
laheduses pole lahtist leeki. Kilmaaine on taielikult
ohutu, mittemurgine ja méddukalt pdlev, kuid kui need
juhuslikult lekivad ruumi, kus vodivad kokku sattuda
kitteseadmete, gaasipliitide jne pélemisbhuga. Enne
t66 taastamist laske asjatundlikel t6otajatel kinnitada, et
lekkekoht on koérvaldatud.

OHT: ELEKTRILOOGI OHT

Enne puhastamist kontrollige, et seade

ei toota ja lulitage kaitseluliti valja voi

tdmmake toitejuhtme pistik valja. Muidu

vOite saada elektrildogi ja
kehavigastuse.

TEAVITUSTOO

Jargnevalt esitatud joonised on néitlikud ja véivad MITTE
taielikult vastata teie siisteemi Ulesehitusele.

HOIATUS

Kui ilmneb midagi ebaharilikku
(polemislohn jne), peatage
kasutamine ja lulitage toide valja.
Sellisel juhul kasutamise jatkamine
vOib pbhjustada purunemist,
elektrilooke vai tulekahju. Poorduge
oma edasimuduja poole.

Siisteemi teave

HOIATUS: MOODUKALT SUTTIV MATERJAL

Seadmes olev kiilmaaine on vahesel maaral tuleohtlik.

MARKUS

ARGE kasutage siisteemi muuks otstarbeks. ARGE
kasutage seadet tappisinstrumentide, toidu, taimede,
loomade voi kunstiteoste jahutamiseks — see vdib neile

kahjulikult méjuda.

3.1

Siseseade

A

ETTEVAATUST

ARGE PANGE s&rmi, vardad véi mingeid muid esemeid
ohu sisend- voi valjundavadesse. Ventilaator véib suurel

kiirusel poodreldes vigastusi tekitada.

TEAVITUSTOO

Helirdhutase on madalam kui 70 dBA.

311 Siseseadme naidik

e

| &—Db
O e——c

ON/OFF [}— d

a Signaali vastuvétja
b Toodoleku tuli

¢ Taimeri tuli

d ON/OFF-nupp

SEES/VALJAS-nupp

Kui pult pole saadaval, saate kaivitamiseks/peatamiseks kasutada
nuppu SEES/VALJAS. Selle nupu kasutamisel kaivitamiseks
kasutatakse jargmisi satteid.

= Todreziim = Automaatjuhtimine
= Temperatuuri sate = 25°C

= Ohu vooluhulk = Automaatjuhtimine

3.2 Juhtpuldi kasutusnéuded
= Otsene piikesevalgus. ARGE jatke juhtpulti otsesesse
paikesevalgusesse.

= Tolm. Signaali saatjale voi vastuvétjale kogunenud tolm vdib
alandada tundlikkust. Puhkige tolm pehme lapiga ara.

* Luminofoorlambid. Ruumis olevad luminofoorlambid védivad
halvendada sidesignaali levikut. Sellisel juhul p66rduge paigaldaja
poole.

= Muud seadmed. Kui juhtpuldi signaalid lllitavad teisi seadmeid,
teisaldage need mujale voi kiisige ndu oma paigaldajalt.

= Kardinad. Veenduge, et seadme ja juhtpuldi vahel POLE signaali
levik tokestatud kardinate vdi muude objektidega.

@ MARKUS
» ARGE laske juhtpulti maha kukkuda.
= ARGE laske juhtpulti mérjaks saada.

Kasutusjuhend
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4 Kasutuseelsed toimingud

3.21 Koostisosad on jargmised. Juhtpult
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Signaali saatja

LCD-naidik
SEES/VALJAS-nupp
Ventilaatori kiirus
Temperatuuri valimise nupp
Laba liikumise valikunupp
Taimeri satete tiihistamise nupp
Taimeri nupp SEES

Taimeri nupp VALJAS
Mugava 6huvoolu nupp
Saastureziimi nupp

Reziimi valiku nupp
Suurendatud véimsuse nupp

3 X TQ w0 Q0T

3.2.2 Juhtpuldi kasutusvotted

B

o)
g

a Signaali vastuvétja

a

1 Suunake siseseadme signaali saatja siseseadme poole (side

saavutamiseks ei tohi see Uletada 7 meetrit).

Tulemus: Kui siseseade votab signaali vastu, siis on kuulda jargmisi

signaale.

Heli Kirjeldus

Kaks lthikest helisignaali Seade hakkab todle.

Uks liihike helisignaal Séate on muudetud.

Pikk helisignaal Seadme t66 on peatatud.

4 Kasutuseelsed toimingud

4.1 Patareide paigaldamine

Patareid on kasutatavad umbes 1 aasta jooksul.
1 Eemaldage tagakaas.
2 Pange mdlemad patareid korraga sisse.

3 Pange kaas oma kohale tagasi.

4.2 Juhtpuldi hoidiku paigaldamine

ol |1
M o
j W‘/'

a b

a Juhtpult
b Kaablikinniti (pole komplektis)
¢ Juhtpuldi hoidik

1 Valige koht, kus signaalide vastuvott on voimalik.

2 Kinnitage hoidik seinale v8i sarnasesse kohta kruvidega.

3 Pange juhtpult juhtpuldi hoidikusse.

4.3 Toite sisseliilitamine

1 Lulitage kaitseliliti sisse.

Tulemus: Siseseadme klapp avaneb ja sulgub, et maarata ara

tugiasend.

5 Kasutamine

5.1 Toopiirkond

Slsteemi ohutuks ja efektiivseks tootamiseks kasutage seda

jargmistel temperatuuridel ja niiskusel.

Tooreziim Toopiirkond

Jahutus®® = Valistemperatuur: —10~48°C DB
= Sisetemperatuur: 18~32°C DB

= Ruumi niiskus: <80%

Kitmine® = Valistemperatuur: —15~24°C DB
= Sisetemperatuur: 10~30°C DB
Kuivatamine® = Valistemperatuur: —10~48°C DB

= Sisetemperatuur: 18~32°C DB

= Ruumi niiskus: <80%

@ Ohutusseadis v6ib peatada siisteemi todtamise, kui seadme

parameetrid on té6piirkonnast véljas.

® Kui seadme parameetrid on todpiirkonnast véljas, véib ilmneda

kondenseerumine ja vee tilkumine.

FTXF50~71D2V1B + FTXF50~71A2V1B
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5 Kasutamine

5.2 Tooreziim ja temperatuuri
sattepunkt

Tooreziimide kasutamine. Muutke t6oreziimi ja maarake

temperatuur, kui soovite teha jargmist.

= Ruumi tleskutmine v6i mahajahutamine

= Ruumi 6hu ringluse tagamine ilma kutmise voi jahutamiseta
= Ruumi niiskuse alandamine

Tooreziimi valimine. Slsteem tdotab erinevalt, soltuvalt kasutaja
valikutest.

Seadistamine Kirjeldus

Sisteem jahutab ruumi maha voi kiitab
Ules kuni temperatuuri sattepunktini.
Selles reziimis lilitatakse vajaduse
korral jahutamise ja kutmise vahel
automaatselt.

Lﬂ! Automaatjuhtimine

E] Kuivatamine Siisteemi alandab ruumi niiskust.

S

0% iitmine Siisteem kitab ruumi dles kuni

temperatuuri sattepunktini.

Sulsteem jahutab ruumi maha kuni

*Jahutamine o o
temperatuuri sattepunktini.

Susteem juhib ainult 8huvoolu

@ Ventilaator
(6huvoolu hulka ja suunda).

Sulsteem El reguleeri temperatuuri.

Lisateave:

= Valistemperatuur. Susteemi jahutus- vdi kiittevdime suureneb kui
valistemperatuur on liiga kdrge voi liga madal.

= Jadsulatus. Kutmise ajal voib valisseadmes tekkida jaatumine ja
sellega halveneb kittevoime. Sellisel juhul lUlitub slsteem
automaatselt jadsulatusreziimi, et jaa kérvaldada. Jaa sulatamise
ajal El puhu siseseade sooja dhku.

5.21 Kaivitamine/peatamine ja temperatuuri
maaramine

®8‘-' KeIYD: Seade to6tab.
[

{A). Ts6resiim = Automaatjuhtimine

DA

E]: Toéoreziim = Ohu kuivatamine
:\ll,’

8% Tebreziim = Kitmine

*: Todoreziim = Jahutamine

Q‘: To6reziim = Ainult ventilaator
®
N W\
[}

-,
L) ‘-'°C: Naitab maaratud temperatuuri
1 Vajutage nuppu Uks vo6i rohkem korda, et valida
tooreziim.
Tulemus: Reziim maaratakse jargmises jarjekorras:

P2 = @ = & = = o=

2 Vajutage nuppu , et seade kaivitada.

Tulemus: LCD-naidikul kuvatakse @l]
Tulemus: To6tamise margutuli sittib.

\‘/‘
ADT
N

®
G

A
TEMP

3 Vajutage v vOi A nupul LM J (ks v6i mitu korda, et valida
soovitud temperatuur.

Markus. Kui kasutate kuivatamise vOi ventileerimise reziimi, siis
temperatuuri valida ei saa.

4 Vajutage nuppu , et seade seisata.

Tulemus: @l] kaob LCD-naidikult.
Tulemus: To6tamise margutuli kustub.

5.3 Ohu vooluhulk

TEAVITUSTOO

= Kui kasutate kuivatamise reziimi, siis EI SAA 6hu
vooluhulka muuta.

= Ohu vooluhulk kiittereZiimis langeb, et valtida kiilma
o6huvoolu. Kui ©6huvoolu temperatuur tduseb, siis
to6tamine jatkub seadistatud 6huvoolu hulgaga.

1 Nupu vajutamisega saate valida jargmist.

;z;!!! 5 6hu vooluhulgataset, alates "==" kuni !
ﬁl Ohu vooluhulga automaatjuhtimine
i Siseseadme vaikne té6tamine. Kui 6hu vooluhulk on
9,
seatud tasemele "&", siis t56tab seade summutatud
olekus.

TEAVITUSTOO

= Kui seade jouab sattepunktile jahutamise v6i kutmise
reziimis téotamisel.

= Kui kasutate kuivatamise reziimi, siis EI SAA 6hu
vooluhulka muuta.

5.31 Ohu vooluhulga muutmine

1 Vajutage nuppu , et muuta dhu vooluhulka jargmises
jarjekorras:

5.4 Ohuvoolu suund

Tooreziimide kasutamine. VVéimaldab muuta 6huvoolu suunda.

Tooreziimi valimine. Susteem vdimaldab &huvoolu suunda
vastavalt kasutaja valikule muuta (kllgligutamine vo6i hoidmine
kinnisasendis). See toimub laba vertikaalse liigutamisega.

Site Ohuvoolu suund

C::: Vertikaalne Liigub les ja alla.

automaatne liigutamine

[—] Jaab kinnisasendisse.

Kasutusjuhend

6

DAIKIN

FTXF50~71D2V1B + FTXF50~71A2V1B
Daikini hukonditsioneer ruumis kasutamiseks
3P511999-6J — 2021.07



5 Kasutamine

A ETTEVAATUST

= Kasutage laba nurga muutmiseks ALATI juhtpulti. Kui
laba liigub ja pllate seda kaega takistada, siis
mehhanism puruneb.

= Olge ribide liigutamisega &armiselt ettevaatlik. Ohu
valjundi sees pdorleb ventilaatori tddratas vaga suurel
kiirusel.

Laba liigutamise ulatus séltub téoéreziimist. Laba seiskub llemises
asendis kui 6hu vooluhulka on muudetud madalamale dUles-alla
ligutamise seadistamisel.

a Laba liikumispiirkond jahutamise ja kuivatamise ajal
b Laba liikumispiirkond kiitmise ajal
¢ Laba liikumispiirkond ainult ventilaatori td6tamise ajal

5.4.1 Ohuvoolu suuna muutmine

1 Laba automaatse liigutamise aktiveerimiseks vajutage Caswme_

Tulemus: LCD- naidikul kuvatakse CE:
Tulemus: Laba (horisontaalne klapp) hakkab liilkuma.

2 Kinnisasendi kasutamiseks vajutage nuppu R

laba jouab soovitud asendisse.

, sel ajal kui

Tulemus: GZ kaob LCD-néidikult.

5.4.2 Ribide (vertikaallabade) seadistamine

1 Vbtke kinni Uhest vbi mdlemast nupust ja liigutage ribisid
soovitud suunas.

a Nupud

TEAVITUSTOO

Kui seade on paigaldatud ruumi nurka, siis peavad ribid
olema suunatud seinast eemale. Kui sein blokib 6hu, siis
kitte tdhusus langeb.

5.5 Mugava 6huvoolu funktsiooni
kasutamine

Seda funktsiooni saab kasutada toimingute kiitmine ja jahutamine
ajal. See annab mugava 6huvoolu, mis POLE otseselt suunatud
inimeste suunas. Sisteem seadistab &huvoolu jahutamisel
automaatselt Ulespoole puhumise asendisse ja kitmisel allapoole
puhumise asendisse.

Jahutusreziim Kiittereziim

TEAVITUSTOO

Mugava 6huvoolu funktsiooni EI SAA kasutada samal ajal
suure voimsuse funktsiooniga. Eelis on viimati valitud
funktsioonil. Kui on valitud automaatne vertikaalne
kilgligutamine, siis mugava ©6huvoolu funktsioon
thistatakse.

5.5.1 Mugava dhuvoolu reziimi kaivitamine/
seiskamine

COMFORT
1 Kaivitamiseks vajutage .

Tulemus: Klapi asend muutub, LCD-naidikul naidatakse
ohu vooluhulka muudetakse automaatselt.

(’i‘\ .

Ja

Reziim Klapi asend
Jahutamine/Kuivatamine Ules
Kltmine Alla

Markus. Mugava 6huvoolu reziim pole saadaval ainult ventileerimise
reziimis.
COMFORT
2 Seiskamiseks vajutage .
Tulemus: Klapp naaseb asendisse, mis oli enne mugava 6huvoolu
reziimi kaivitamist ja LCD-naidikult kaob kuva @

5.6 Suurendatud voimsuse kasutamine

See toiming tdstab kiiresti jahutamise/klitmise efekti igas
operatsioonireziimis. Saate saavutada maksimaalvdimsuse.

TEAVITUSTOO

Suurendatud voimsuse reziimi EI SAA kasutada koos
saastureziimiga Eelis on viimati valitud funktsioonil.

Suurendatud vOimsuse reziimis El tdsteta seadme
voimsust, kui see juba t66tab maksimaalvdimsusel.

5.6.1 Suurendatud véimsuse reziimi
kaivitamine/seiskamine

1 Kaivitamiseks vajutage .

Tulemus: LCD-naidikul kuvatakse ‘ . Seade tootab
suurendatud vdimsuse reziimis 20 minutit, parast seda lulitub
sisse eelmine maaratud reziim.

2 Seiskamiseks vajutage .

Tulemus: LP kaob LCD-naidikult.

Markus. Suurendatud vdimsust saab seadistada seadme to6tamise

ajal. Kui vajutate
LCD-naidikult kaob kuva L;)

vOi muudate tooreziimi, siis t66 katkeb ja

FTXF50~71D2V1B + FTXF50~71A2V1B
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6 Energia saastmine ja kasutamine parimal viisil

5.7 Saastureziimi kasutamine

See reziim vdimaldab tdsta tootamise efektiivsust tarbimise
piiramisega maksimaalvéimsusega to6tamise ajal. Seda funktsiooni
tuleb kasutada siis, kui seade t66tab koos teiste tarbijatega, kui on
vaja tagada, et kaitseluliti ei lUlituks Ulekoormuse téttu valja.

TEAVITUSTOO

= Mugava 6huvoolu funktsiooni EI SAA kasutada samal
ajal suure voimsuse funktsiooniga. Eelis on viimati
valitud funktsioonil.

= Saastureziim alandab valisseadme vdimsustarvet

kompressori  pdorlemiskiiruse  piiramisega.  Kui
vbimsustarve on juba madalal tasemel, siis
saastureziim voimsustarvet rohkem El alanda.

5.71 Saastureziimi kdivitamine/seiskamine

1 Kaivitamiseks vajutage .

Tulemus: LCD-néidikul kuvatakse .

2 Seiskamiseks vajutage ,

Tulemus: N kaob LCD-nidikult.

5.8 VALJAS/SEES-taimeri kasutamine

Taimeri funktsioone on mugav kasutada ©&hukonditsioneeri
automaatseks lllitamiseks valjas/sees 66sel voi hommikul. Véimalik
on kasutada ka VALJAS-taimeri ja SEES-taimeri kombinatsiooni.

TEAVITUSTOO

Taimer tuleb uuesti programmeerida jargmistel juhtudel.

= Kaitsellliti on lulitanud seadme valja.
= Toitepinge on katkenud.

= Juhtpuldis on patareid vahetatud.

5.8.2 SEES-taimeri kdivitamine/seiskamine
1 Kaivitamiseks vajutage (oD,

|HR.©
Tulemus: LCD-naidikul kuvatakse ! ON ja taimeri mérgutuli
suttib.

TEAVITUSTOO

Nupu jarjestikulisel vajutamisel muutub taimeri sate
1 tunni vorra. Taimeril saab maarata kellaaega 1 kuni 12
tunni vahel.

2 Seiskamiseks vajutage .

JHR.©
Tulemus: LCD-néidikult kaob #  ON ja taimeri margutuli kustub.

5.8.3  VALJAS-taimeri ja SEES-taimeri
kombineerimine

1 Taimerite seadistamist vaadake jaotisest "5.8.1 VALJAS-taimeri
kaivitamine/seiskamine” [ 8] ja "5.8.2 SEES-taimeri
kaivitamine/seiskamine" [» 8].

Tulemus: LCD-naidikul kuvatakse OFFja ON.

2 Naide LCD-naidiku kuvadest 2 taimeri kombineerimisel:

IHR. © [ &
JOFFON
6 Energia saastmine ja

kasutamine parimal viisil

TEAVITUSTOO

Seade tarbib elektrienergiat ka siis kui see on lulitatud
olekusse VALJAS.

= Kui seade parast elektrikatkestust uuesti pingestub, siis
taastub viimati valitud reziim.

5.8.1 VALJAS-taimeri kiivitamine/seiskamine

Kasutage seda funktsiooni kui seade t66tab ja soovite tootamist
peatada teatud aja parast.

1 Alustamiseks vajutage CoFE),

JHR.©
Tulemus: LCD-naidikul kuvatakse #OFF  ja taimeri margutuli
suttib.

EI TEAVITUSTOO

Nupu jarjestikulisel vajutamisel muutub taimeri sate
1 tunni vorra. Taimeril saab maarata kellaaega 1 kuni 9
tunni vahel.

2 Seiskamiseks vajutage (CoFe).

HR.®
Tulemus: LCD-néidikult kaob #OFF  ja taimeri margutuli kustub.

TEAVITUSTOO

Kui on seadistatud SEES/VALJAS-taimer, siis ajasatted
salvestatakse mallu. Malu I[ahtestub, kui juhtpuldi
patareisid vahetatakse.

VALJAS-taimeri kasutamine koos 66reziimiga

Ohukonditsioneer muudab automaatselt
temperatuurisatteid (0,5°C Ulespoole jahutamise ajal ja
2,0°C allapoole kutmise ajal), et valtida liigset jahutamist/
kitmist ja tagada mugav magamise temperatuur.

A ETTEVAATUST

HOIDKE vaikelapsed, taimed ja koduloomad vahetust
6huvoolust eemal.

MARKUS

ARGE PANGE sise-/vélisseadme alla mingeid esemeid -
need voivad saada marjaks. Sellises kohas voib seadmele,
kilmadele torudele, ohufiltrle kogunev kondensaat,
ohufiltri mustus voi dreeniummistus pohjustada tilkumist ja
need esemed voivad saada mustaks voi kahjustada.

A HOIATUS

ARGE hoidke &hukonditsioneeri laheduses pdlevaine
aerosoolpudeleid ja ARGE kasutage aerosoole seadme
laheduses. Vastasel juhul voite tekitada tulekahju.

A ETTEVAATUST

ARGE KASUTAGE siisteemi kui ruumi on piserdatud
putukamurki. Kemikaalid véivad ladestuda seadmesse —
need voivad ohustada nende inimeste tervist, kes on
kemikaalide suhtes Ulitundlikud.

7 Hooldus ja teenindus

71 Ulevaade: hooldus ja teenindus

Paigaldaja peab tegema iga-aastast teenindust.

Kasutusjuhend
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7 Hooldus ja teenindus

Teave kiillmaaine kohta /_\

See toode sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase. ARGE laske gaase
atmosfaari.

Kilmaaine tutp: R32

ETTEVAATUST

Parast pikaajalist kasutamist kontrollige seadme alust ja
kinniteid vigastuste suhtes. Kui need on vigastatud, voib
seade maha kukkuda ja pdhjustada vigastusi.

Globaalse soojenemise potentsiaali (GWP) vaartus: 675 ﬁ

@ MARKUS

Kehtivad  seadused, mis  puudutavad  fluoritud

ETTEVAATUST

Arge puudutage soojusvaheti ribisid. Ribide servad on
teravad ja vbivad pdhjustada I6ikehaavasid.

kasvuhoonegaase, satestavad, et seadme kilmaaine
laetus on naidatud nii massina kui CO, ekvivalendina.

Valem co, arvutamiseks ekvivalenttonnides:

HOIATUS

Korgel toétamisel olge redelil ettevaatlik.

Kulmaaine GWP vaartus x kllmaaine summaarne kogus Siseseadmel v&ivad olla jargmised simbolid.

[kilogrammides] / 1000

Siimbol Selgitus

kondensaatori klemmidel voi elektrilistel osadel.

Lisateabe saamiseks p6drduge oma paigaldaja poole. W Enne teenindamise mébtke pinge toiteahela

A HOIATUS

Seadmes olev kiilmaaine on vahesel maaral tuleohtlik,

kuid tavaliselt see El leki. Kui kilmaaine lekib ruumi ja
satub kokkupuutesse poleti, kiitteseadme voi pliidi leegiga,

siis voib tekkida tulekahju véi moodustub tervistkahjustav 7.2 Siseseadme ja juhtpuldi
aas. .

J puhastamine

Lulitage valja kutteainet poletavad seadmed, ventileerige

ruum ja péorduge edasimuuja poole, kelle kdest olete toote L\ HOIATUS

ostnud.

Arge kasutage seadet, kuni hooldustéétajad kinnitavad, et
kiilmaaine lekkekoht on kérvaldatud.

Ebadiged pesuvahendid ja puhastamisvétted voivad
kahjustada plastosi voi pbhjustada vee lekkimist.
Elektrilistele osadele, nagu mootorid, sattuv vesi vodib
pShjustada haireid, suistsemist voi sittimist.

A HOIATUS

. ARGE TORGAKE LABI v6i pdletage kilmutusahela
osi.

= ARGE KASUTAGE puhastusaineid véi vahendeid
sulatuse kiirendamiseks, valja arvatud need, mis on
tootja poolt soovitatud.

= Votke teadmiseks, et sisteemis olev kilmaaine on
I6hnatu.

A HOIATUS

Seadet tuleb hoiustada nii, et oleks valditud selle
mehaaniline vigastamine ja kohas, mis on hasti
ventileeritud ning kus pole sulteallikaid (naiteks lahtist
leeki, tootavat gaasi- voi elektrikltte seadet). Ruumi suurus

MARKUS

« ARGE kasutage bensiini, benseeni, vedeldit,
kUdrimispulbrit ega putukatorjevedelikke. Voéimalik
tagajarg: Varvi- ja kujumuutused.

= ARGE kasutage vett v&i 8hku, mille temperatuur on (ile
40°C. Voimalik tagajarg: Varvi- ja kujumuutused.

= ARGE kasutage poleerimissegusid.

« ARGE kasutage kuilrimisharja. Véimalik tagajérg:
Pinnakiht vdib lahti kooruda.

» ARGE PUUDKE puhastada siseseadme osi, seda t66d

tohivad teha vaid padevad hooldustdétajad. Poérduge
oma edasimiija poole.

peab olema selline, nagu on maaratud ohutuse
tildeeskirjades.

MARKUS

Hooldamist tohivad teha AINULT volitatud paigaldajad voi

OHT: ELEKTRILOOGI OHT

Enne puhastamist kontrollige, et seade ei t66ta ja lulitage
kaitseliliti valja voi tommake toitejuhtme pistik valja. Muidu
voite saada elektril6dgi ja kehavigastuse.

hooldusettevotted. 1

Puhkige pehme lapiga puhtaks. Kui kinnijadnud mustust on

Soovitame seadet lasta hooldada vahemalt kord aastas. raske eemaldada, kasutage naturaalse pesuvahendi lahust.

Kui siiski vbivad kasutuskohas kehtivad eeskirjad
satestada hooldamisele lihema ajavahemiku. 7.3

OHT: ELEKTRILOOGI OHT

Esipaneeli puhastamine

Enne 6hukonditsioneeri voi ohufiltrite puhastamist lulitage
seade valja ja Uhendage toitevorgust lahti. Muidu voite
saada elektril66gi ja kehavigastuse.

A HOIATUS

Elektril66gi voi tulekahju ennetamiseks:

= ARGE loputage seadet.

= ARGE kasutage seadet margade katega. 1 Puhastage esipaneel pehme lapiga. Kui kinnijdanud mustust on

= ARGE asetage seadmele vett sisaldavaid esemeid.

raske eemaldada, kasutage naturaalse pesuvahendi lahust.

FTXF50~71D2V1B + FTXF50~71A2V1B DAIKIN
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8 Rikkeotsing

7.4 Esipaneeli avamiseks tehke
jargmist

1 Hoidke esipaneeli kinnititest kahelt poolt kinni ja avage see.

7.5  Ohufiltri puhastamine

1 Suruge igal filtril selle keskel olevale sakile ja seejarel tdmmake
seda alla.

2 Toémmake ohufiltrid valja.

3 Peske ohufiltrid veega puhtaks vOi puhastage need
tolmuimejaga.

4 Leotage toasoojas vees umbes 10 kuni 15 minutit.

5 Pange kdoik ohufiltrid oma kohtadele tagasi.

TEAVITUSTOO

Kui tolmu ElI SAA lihtsalt eemaldada, peske filtreid
toasoojas neutraalse pesuvahendi lahuses. Kuivatage
ohufiltreid varjulises kohas.

« Ohufiltreid on soovitatav puhastada iga 2 nadala
parast.

7.6 Esipaneeli sulgemiseks tehke
jargmist

1 Seadke filtrid oma kohtadele.

2 Suruge kergelt esipaneeli mélemale servale ja keskele, kuni
see oma kohale kldpsatab.

b S R

=

7.7 Toimingud enne seadme jatmist
pikaajalisse seisakusse

Laske td6otada ainult ventilaatoril mitu tundi, et seadmete sisemust
kuivatada.

1 Vajutage ja valige ventileerimisreziim.
Vajutage nuppu , et seade kaivitada.

Pérast t60 seiskumist lulitage kaitseldliti valja.

Puhastage dhufiltrid ja pange need oma kohtadele tagasi.

a » ODN

Votke patareid juhtpuldist valja.

TEAVITUSTOO

Soovitatav on lasta teha asjatundjal perioodiline hooldus.
Hooldusspetsialisti tellimiseks pddérduge oma edasimuija
poole. Hoolduskulud tuleb tasuda kliendil.

Monede todtingimuste puhul mustub seade parast
pikaajalist kasutamist. See pdhjustab tootluse languse.

8 Rikkeotsing

Kui ilmneb mdni allpool mainitud halvetest, vdtke allpool mainitud
meetmeid ja p66rduge edasimiiija poole.

A HOIATUS

Kui ilmneb midagi ebaharilikku (p6lemisiohn jne),
peatage kasutamine ja lilitage toide vilja.

Sellisel juhul kasutamise jatkamine voib pbhjustada
purunemist, elektrilodke voi tulekahju. Pddrduge oma
edasimuija poole.

Siisteemi remonti tohib teha vaid PADEV téétaja.

Rike Abinéu
Kui kaitseseadis, naiteks sulavkaitse voi |Lllitage peatoitelUliti
rikkevoolukaitse rakendub sagedasti véi |asendisse VALJAS.

1iliti SEES/VALJAS EI TOOTA
nouetekohaselt.

Seadmest tilgub vett.

Toite tooliliti El TOOTA
nouetekohaselt.

Loépetage to66tamine.
Lilitage toide VALJA.

Kui téooleku margutuli vilgub, vaadake |Teavitage paigaldajat ja
juhtpuldilt rikkekoodi. Rikkekoodi edastage talle rikkekood.
kuvamise juhised on kasutusjuhendis.

Kui ststeem EI TOOTA néuetekohaselt, vélja arvatud (leval
mainitud juhtudel ja pole tuvastatud Uhtegi mainitud halvet, selgitage
rike vélja tehes jargmised toimingud.

TEAVITUSTOO

Taiendavat teavet rikete kohta vaadake juhendist, mis on
saidil http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/
product-information/.

Kasutusjuhend
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9 Toote kasutuselt korvaldamine

Kui péarast Ulalmainitud kontrolltoiminguid pole probleemi véimalik
koérvaldada, péorduge paigaldaja poole ja andke teada ilming, mudeli
taielik nimetus (véimalusel koos toote numbriga) ja paigaldamise
kuupéev (see vdib olla garantiikaardil).

9 Toote kasutuselt
korvaldamine

@ MARKUS

ARGE PUUDKE siisteemi ise lahti vétta, siisteemi
lahtivétmisel, kilmaaine, dli ja muude osade kasitsemisel
TULEB JARGIDA kehtestatud eeskirju. Seadmeid PEAB
kasutusest  korvaldamisel kaitlema  spetsialiseeritud
ettevottes taaskasutuseks, ringluseks ning taastamiseks.
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