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2 Kayttajan turvallisuusohjeet

/N\ VAROITUS

= Alda muuta, pura, irrota, asenna
uudelleen tai korjaa yksikkoa itse,
silla virheellinen purkaminen tai
asennus voi aiheuttaa sahkoiskun tai
tulipalon. Ota yhteytta
jalleenmyyjaan.

Jos kylmaainetta vahingossa vuotaa,
varmista, ettei avotulta ole.
Kylmaaine on taysin turvallista,
myrkytonta ja hieman tulenarkaa,
mutta se muodostaa myrkyllista
kaasua, jos sitd paasee vuotamaan
huoneeseen, jossa on
tuuletinlammittimista, kaasuliesista
tms. tulevaa tulenarkaa ilmaa. Anna
aina patevan asentajan varmistaa
ennen kayton jatkamista, etta
vuotokohta on korjattu.

/N\ VAROITUS

* Yksikon sisalla oleva kylmaaine on
lievasti tulenarkaa mutta ei yleensa
vuoda. Jos kylmaainetta vuotaa
huoneeseen ja joutuu kontaktiin
polttimen, lammittimen tai keittotason
liekin kanssa, seurauksena voi olla
tulipalo tai vahingollisen kaasun
muodostumista.

= Sammuta kaikki
polttoainelammittimet, tuuleta huone
ja ota yhteys laitteen myyjaan.

= Al k3yta yksikkda ennen kuin
huoltohenkild on vahvistanut, etta
0sa, josta kylmaainetta vuosi, on
korjattu.

A

HUOMAUTUS

Kayta aina langatonta kaukosaadinta
tai muuta kayttoliittymaa (tarvittaessa)
lappien ja kaihdinsaleiden asennon
saatamiseen. Jos lapat ja kaihdinsaleet
kaantyvat ja niita yritetaan siirtaa
vakisin kasin, mekanismi rikkoutuu.

VAROITUS

= ALA |avista tai polta kylmaainekierron
osia.

= ALA kayta puhdistamiseen tai
sulatusprosessin nopeuttamiseen
muita kuin valmistajan suosittelemia
aineita tai valineita.

= Huomaa, etta jarjestelman sisalla
oleva kylmaaine on hajutonta.

HUOMAUTUS

Ala koskaan altista pikkulapsia,
kasveja tai elaimia suoraan ilmavirralle.

VAROITUS

Ala aseta tulenarkaa suihkepulloa
iimastointilaitteen lahelle tai kayta
suihkeita yksikon laheisyydessa.

Seurauksena saattaa olla tulipalo.

HUOMAUTUS

ALA kayta jarjestelmaa, kun kaytetaan
huoneen kaasutustyyppista
hyonteismyrkkya. Yksikkoon voi
keraantya kemikaaleja, mika voi
vaarantaa kemikaaleille yliherkkien
henkildiden terveyden.

VAROITUS

Laitetta taytyy sailyttaa niin, etta
valtetaan mekaaniset vauriot, hyvalla
ilmanvaihdolla varustetussa
huoneessa, jossa ei ole jatkuvasti
toimivia syttymislahteita (esim. avotuli,
toiminnassa oleva kaasutoiminen laite
tai toiminnassa oleva sahkolammitin).
Huoneen koon tulee olla yleisissa
varotoimissa maaritetyn mukainen.

VAARA: SAHKOISKUN VAARA

Pysayta toiminta ja katkaise kaikki
virransyotot ennen ilmastointilaitteen
tai ilmansuodattimen puhdistamista.
Muuten seurauksena voi olla sahkdisku
ja loukkaantuminen.
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3 Tietoja jarjestelmasta

/\ HUOMAUTUS

Tarkista laitteen pitkdan kestaneen
kayton jalkeen, etta sen teline ja
varusteet eivat ole vaurioituneet.
Muuten yksikko voi pudota ja aiheuttaa
vammoja.

/N\ VAROITUS

Ole varovainen tikkaiden kanssa
korkeissa paikoissa tydskenneltaessa.

/N\ VAROITUS

Vaarat pesuaineet tai puhdistustavat
voivat aiheuttaa muoviosien vaurioita
tai vesivuotoa. Jos pesuainetta laikkyy
sahkdosien, kuten moottorien, paalle,
seurauksena voi olla toimintahairio,
savua tai tulipalo.

TIETOJA

Aznenpainetaso on alle 70 dBA.

A VAROITUS

Ald muuta, pura, irrota, asenna uudelleen tai korjaa
yksikkoa itse, silla virheellinen purkaminen tai asennus
voi aiheuttaa sahkdiskun tai tulipalon. Ota yhteytta
jalleenmyyjaan.

= Jos kylmaainetta vahingossa vuotaa, varmista, ettei
avotulta ole. Kylmaaine on taysin turvallista, myrkytonta
ja hieman tulenarkaa, mutta se muodostaa myrkyllista
kaasua, jos sitd paasee vuotamaan huoneeseen, jossa
on tuuletinlammittimista, kaasuliesista tms. tulevaa
tulenarkaa ilmaa. Anna aina patevan asentajan
varmistaa ennen kayton jatkamista, ettd vuotokohta on
korjattu.

TIETOJA

Seuraavat kuvat ovat vain esimerkkeja, eivatkd ne
valttamatta vastaa jarjestelmasi sijoittelua.

3141 Sisayksikon naytto

VAARA: SAHKOISKUN VAARA

Muista ennen puhdistusta lopettaa
kaytto ja kaantaa virtakytkin pois paalta
tai irrottaa virtajohto. Muuten
seurauksena voi olla sahkoisku ja
loukkaantuminen.

/N\ VAROITUS

Jos jotakin epatavallista tapahtuu
(palaneen karya tms.), lopeta kaytto
ja KATKAISE virta.

Yksikon kayton jatkaminen tallaisissa
olosuhteissa voi aiheuttaa
rikkoutumisen, sahkoiskun tai tulipalon.
Ota yhteytta jalleenmyyjaan.

3 Tietoja jarjestelmasta

& VAROITUS: TULENARKAA MATERIAALIA

Taman laitteen sisalla oleva kylmaaine on lievasti syttyvaa.

@ HUOMIO

Ala  kaytd jarjestelmad muihin tarkoituksiin. Laadun
heikkenemisen  valttamiseksi ala kayta  yksikkoa
tarkkuuslaitteiden, ruoan, kasvien, elainten tai taideteosten
jaadhdytykseen.

3.1 Sisayksikko

A HUOMAUTUS

ALA laita sormia, keppejé tai muita esineité ilman ulostulo-
tai sisdanmenoaukkoon. Koska tuuletin pydrii suurella
nopeudella, se aiheuttaa vammoja.

e

| &—Db
@ e——c

ON/OFF [:J—— d

Signaalin vastaanotin
Toiminnan merkkivalo
Ajastimen merkkivalo
ON/OFF-painike

Q0T o

Virtapainike

Jos kayttolittyma puuttuu, voit kaynnistéd/pysayttdd toiminnan
sisayksikon ON/OFF-painikkeella. Kun toiminta kaynnistetaan talla
painikkeella, kaytetaan seuraavia asetuksia:

= Toimintatila = Automaattinen
= Lampdtila-asetus = 25°C

= llmavirran nopeus = Automaattinen

3.2 Tietoja kayttoliittymasta

Langaton kaukosaadin

TIETOJA

Sisayksikdon mukana toimitetaan kayttoliittymana toimiva
langaton kaukosaadin. Tassa oppaassa kuvataan vain
kayttd taman kayttolittyman kanssa. Jos liitetdan toinen
kayttoliittyma, katso litetyn kayttoliittyman kayttdopas.

= Suora auringonvalo. Al3 jaté langatonta kaukos&éadinté suoraan
auringonvaloon.

= Poly. Signaalin lahettimessa tai vastaanottimessa oleva pdly
vahentaa herkkyytta. Pyyhi poly pois pehmealla liinalla.

= Loistevalaisimet. Signaalien valitys saattaa estya, jos huoneessa
on loistevalaisimia. Ota tallaisessa tapauksessa yhteys
asentajaan.

= Muut laitteet. Jos langattoman kaukosaatimen signaalit ohjaavat
muita laitteita, siirrd muita laitteita tai ota yhteys asentajaan.

= Verhot. Tarkista, ettd verhot tai muut esineet eivat esté yksikon ja
langattoman kaukosaatimen valista signaalia.

Kayttoopas DAIKIN FTXP20~35M5V1B/B9
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4 Ennen kayttoa

@ HUOMIO Kuvake Kuvaus
= Ala pudota langatonta kaukosaadinta. ome) Nykyinen lampdtila-asetus
B63;
= Al3 anna langattoman kaukosaatimen kastua.
tzo LM limavirran nopeus = Automaattinen
3.21 Komponentit: Langaton kaukosaadin 'Z.JA lImavirran nopeus = Sisayksikkd hiljainen
—— 2 limavirran nopeus = Korkea
=unill
7 DAIKIN 020.. limavirran nopeus = Korkea keskitaso
=uEE
OZOI llmavirran nopeus = Keskitaso
L L]
limavirran nopeus = Matala keskitaso
=N
2] limavirran nopeus = Matala
@ Mukavuustoiminta on aktiivinen
N | L d (:;‘: Automaattinen pystykaanto on aktiivinen
h _@ eD) @ Automaattinen vaakakaantd on aktiivinen
POWERFUL 1 SWING |— e
I— Ty =l
AOON ON-ajastin on aktiivinen
[ P gt — — oy
1 CoN_rrCoFF e || f O®O0FF | OFF-ajastin on aktiivinen
Lo e
3.23 Langattoman kaukosaatimen kayttaminen
a Signaalin vastaanotin
b OFF-painike
¢ Tuulettimen asetuspainike
d Econo-kayttdpainike ‘
e Kaantopainikkeet \\\\\\\\\\
f Ajastimen asetuspainikkeet (ON, OFF, peruuta) & a
g Tehokayttdpainike
h  Mukavuuskayttopainike . ’ .
i Lampétilan saatopainike a Infrapunasignaalien vastaanotin
Ii XOitmi”tattil.a“ p‘;‘i“,ikketei,l - 1 Osoita signaalilahettimelld sisayksikon infrapunasignaalien
I Lég-mng;ngnen olmintatifa -painike vastaanotinta (suurin tiedonsiirtoetéisyys on 7 m).
Tulos: Kun sisayksikkd vastaanottaa langattoman kaukosaatimen
3.2.2 Tila: Langattoman kaukos&itimen signaalin, kuuluu aanimerkki:
nestekidenaytto Adani Kuvaus

Kaksi aanimerkkia Toiminta alkaa.

f:! @. l' Yksi a&nimerkki Asetus muuttuu.
H03.

Pitka aanimerkki Toiminta paattyy.

‘P\': 'z"””é';m
) __-.i 4 Ennen kayttoa

[ [ ONN [ X)) L
N 0420 HR.OFF =0 HR. 4.1 Langattoman kaukosaatimen
telineen kiinnittaminen

Kuvake Kuvaus
@ Toimintatila = Automaattinen

@ Toimintatila = Kuivaus

@z Toimintatila = Lammitys

¥ Toimintatila = Jaahdytys

o Toimintatila = Vain tuuletin

¥ Tehotoiminta on aktiivinen

~ Econo-toiminta on aktiivinen

A ‘Siséyksikké vastaanottaa signaalin kayttéliittyméasta a  Langaton kaukosaadin
FTXP20~35M5V1B/B9 DAIKIN Kayttdopas
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5 Kaytto

b Ruuvit (hankitaan erikseen)
¢ Langattoman kaukosaatimen teline

1 Valitse paikka, josta signaalit saavuttavat yksikon.
2 Kiinnita pidin ruuveilla seindan tai vastaavaan paikkaan.

3 Ripusta langaton kaukosaadin telineeseen.

4.2 Paristojen asettaminen

Paristot kestavat noin 1 vuoden.
1 Irrota takakansi.
2 Aseta molemmat paristot yhta aikaa.

3 Laita kansi takaisin.

N 4

\ ’-‘
N

AAA.LR03 \&

4.3 Fahrenheit- ja celsiusasteiden
valilla vaihtaminen

Edellytys: Vaihda tata asetusta vain, kun lampdtila naytetaan.

A
1 Paina painikkeita ITEMP| ja yhta aikaa noin 5 sekunnin

ajan.

Tulos: Asetus vaihtuu.

4.4 Virransyo6ton kytkeminen paalle

1 Kaanna virtakytkin paalle.

Tulos: Sisayksikon lappa avautuu ja sulkeutuu referenssiasennon
asettamista varten.

5  Kiyttd

5.1 Toiminta-alue

Turvallisen ja tehokkaan toiminnan takaamiseksi kayta jarjestelmaa
vain seuraavien lampétila- ja kosteusrajojen sisalla.

Ominaisuus

Tehtavat

Toimintatilat ja
lampétila

Jarjestelman kaynnistaminen/
sammuttaminen ja lampatilan
asettaminen:

= Lammita tai jAahdyta huonetta.

= Puhalla huoneeseen ilmaa ilman
lAmmitysta tai jadhdytysta.

= Vahenna kosteutta huoneessa.

= Valitse automaattisessa tilassa
sopiva lampétila  ja  toimintatila
automaattisesti.

0 = .
+ limavirran

suunta

llmavirran suunnan saataminen
(k&antyva tai kiintea asento).

@ limavirran nopeus

Huoneen puhallettavan ilman maaran
saataminen.

Hiljaisempi kaynti.

Lisdominaisuudet

ECON) Econo

Jarjestelman kayttdminen samalla, kun
kaytetaan muita virtaa kuluttavia
laitteita.

Energian saastaminen.

Mukavuus

Miellyttdvan ilmavirran tuottaminen niin,
etta ilmaa ei puhalleta suoraan ihmisten
paalle.

Tehokas

Huoneen jaahdyttaminen tai
ldammittdminen nopeasti.

ON-ajastin +

OFF-ajastin

Jarjestelman kytkeminen paalle tai pois
automaattisesti.

Toimintatila Toiminta-alue

5.3 Toimintatila ja lampétilan
asetuspiste

Milloin. Saada jarjestelman toimintatilaa ja aseta lampdtila, kun

haluat:

= lammittaa tai jaahdyttaa huonetta

= puhaltaa huoneeseen ilmaa ilman lammitysta tai jaahdytysta

= vahentaa kosteutta huoneessa

Mitd. Jarjestelma toimii eri tavoin kayttajan valinnan mukaan.

Jaahdytys@® = Ulkolampdatila: —10~48°C DB
= Sisalampdotila: 18~32°C DB
= Sisailman kosteus: <80%

Asetus

Kuvaus

t.ﬂ! Automaattinen

Jarjestelma jaahdyttaa tai lammittaa
huoneen lampdtilan asetuspisteeseen.
Se vaihtaa tarvittaessa automaattisesti
jaahdytyksen ja lammityksen valilla.

E] Kuivaus

Jarjestelma vahentaa kosteutta
huoneessa.

Lammitys® = Ulkolampdatila: —15~24°C DB
= Sisalampétila: 10~30°C DB
Kuivaus® = Ulkolampétila: —10~48°C DB

= Sisalampdtila: 18~32°C DB

S,
e S Lammitys

Jarjestelma l[Ammittaa huoneen
lampédtilan asetuspisteeseen.

= Sisailman kosteus: <80%

@ Turvalaite saattaa pysayttaa jarjestelman toiminnan, jos yksikkd
toimii toiminta-alueensa ulkopuolella.

® Kondensaatiota ja veden tippumista saattaa esiinty4, jos yksikko
toimii toiminta-alueensa ulkopuolella.

5.2 Milloin mitakin ominaisuutta
kaytetaan

Maarita kaytettdvat ominaisuudet seuraavan taulukon avulla:

* Jaahdytys

Jarjestelma jaahdyttéa huoneen
lampdtilan asetuspisteeseen.

'2’ Tuuletin

Jarjestelma saataa vain ilmavirtaa
(ilmavirran nopeus ja suunta).

Jarjestelma ei sdada lampatilaa.

Ominaisuus ‘ Tehtavat

Perusominaisuudet

Lisatietoja:

= Ulkolampétila. Jarjestelman jaahdytys- tai lammitysteho laskee,
kun ulkolampétila on lilan korkea tai liian alhainen.

Kayttbopas DAIKIN
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5 Kaytto

= Sulatustoiminta. Lammitystoiminnan aikana ulkoyksikkdon
saattaa muodostua huurretta, joka laskee lammitystehoa. TallGin
jarjestelma siirtyy automaattisesti sulatustoimintaan huurteen
poistamiseksi. Sulatustoiminnan aikana sisayksikosta ei puhalleta
kuumaa ilmaa.

5.3.1 Toimintatilan kdynnistaminen/
sammuttaminen ja lampétilan asettaminen

WOIYD: Vksikks on kaytossa.

I.ﬂ}: Toimintatila = Automaattinen

E]' Toimintatila = Kuivaus
=% Toimintatila = Lammitys
*: Toimintatila = Jaahdytys

'2" Toimintatila = Vain tuuletin

NJ

‘-’ L. Nayttaa asetuslampétilan.

1 Valitse toimintatila painamalla yhden tai useamman
kerran.

Tulos: Tila asetetaan seuraavassa jarjestyksessa:

22 = G = & ==p & m=p O oy

2 Paina, kun haluat kdynnistéaa toiminnan.

Tulos: @l] nakyy nestekidenaytdssa.
Tulos: Toiminnan merkkivalo syttyy.

A
3 Paina v tai A painikkeessa L. J yhden tai useamman kerran,
kun haluat nostaa lampétilaa.

Huomautus: Lampdtilaa ei voi sdataa, kun kaytetdan kuivaus- tai
vain tuuletin -tilaa.

4 Paina, kun haluat pysayttaa toiminnan.

Tulos: [ﬂl] katoaa nestekidenadytosta.
Tulos: Toiminnan merkkivalo sammuu.

“‘l 3 -'3‘ lAl Toimintatila = Automaattinen
e

E]' Toimintatila = Kuivaus

S
Z@:.

7w : Toimintatila = Lammitys

*: Toimintatila = Jaahdytys
'2" Toimintatila = Vain tuuletin

NH Om)
" e D) 80 Nayttaa

asetuslampatilan.

5 Kaynnista toiminta painamalla yhta seuraavista painikkeista.

Tila Paina Tulos

Automaattinen AUTO

toiminta

Jaahdytystoiminta cooL &~
@/ \

Kuivaustoiminta
Toiminnan merkkivalo

=
| S
=1 1<

Lammitystoiminta syttyy.

=
=
o
=
—

Vain tuuletin -
toiminta

A
TEMP
6 Paina v tai A painikkeessa u yhden tai useamman kerran,
kun haluat asettaa lampdtilan. Lampdétilaa ei voi saatda
kuivaus- tai vain tuuletin -toimintatilassa.

Jaahdytystoim |Lammitystoimi |Automaattinen |Kuivaus- tai
inta nta toiminta vain tuuletin -
toiminta
18~32°C 10~30°C 18~30°C -
7 Paina , kun haluat pysayttaa toiminnan.
Tulos: Toiminnan merkkivalo sammuu.
5.3.2 limavirran nopeus
1 Paina , kun haluat valita:
-
;‘;!!! 5 ilmavirran nopeustasoa =j_
ﬁ'l Automaattinen ilmavirran nopeuskayttd
’A Sisayksikon hiljainen toiminta. Kun ilmavirran
J,
nopeudeksi asetetaan 3, yksikon tuottama aani
vaimenee.

. TIETOJA

= Jos yksikkd saavuttaa lampdtilan asetuspisteen
jaadhdytys- tai lammitystilassa, tuuletin lakkaa
toimimasta.

= llmavirran nopeusasetusta ei voi saataa, kun kaytetdan
Kuivaus-toimintatilaa.

limavirran nopeuden saiataminen

1 Paina (®FAN , niin

seuraavassa jarjestyksessa:

ilmavirran  asetus  muuttuu

5.3.3 limavirran suunta

Milloin. Saada ilmavirran suuntaa tarpeen mukaan.

Mitd. Jarjestelma suuntaa ilmavirran eri tavoin kayttajan valinnan
mukaan (kaantyva tai kiinted asento). Se tekee sen siirtamalla
pystysuoria siipia.

Asetus limavirran suunta

2 Automaattinen | Liikkuu yids ja alas.

pystykaanto

[—] Pysyy paikallaan.
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5 Kaytto

HUOMAUTUS

= Kayta aina  kayttdlittymada (esim. langatonta
kaukosaadintd) lapan kulman saatamiseen. Kun lappa
kadantyy ja sitda yritetdan siirtdd vakisin kasin,
mekanismi sarkyy.

= Ole varovainen, kun saadat kaihdinsaleitd. IIman
ulostuloaukon sisalla on nopeasti pyoriva tuuletin.

Lapan liikealue vaihtelee toimintatilan mukaan. Lappa pysahtyy
yladasentoon, kun ilmavirran nopeus vaihdetaan alhaiseksi ylos/alas-
kaantdasetuksen aikana.

a Lapan liikealue jaghdytys- tai kuivaustoiminnan aikana
b Lé&pan likealue lammitystoiminnan aikana
¢ Lapan liikealue vain tuuletin -toiminnan aikana

Milloin. Saada ilmavirran suuntaa tarpeen mukaan.

Mitd. Jarjestelma suuntaa ilmavirran eri tavoin kayttdjan valinnan
mukaan (kaantyva tai kiinted asento). Se tekee sen siirtamalla
vaakasuoria siipia (l1appia) tai pystysuoria siipia (kaihdinsaleita).

Asetus limavirran suunta

CE putomaattinen | Liikkuu yiés ja alas.

pystykaantd

I, Automaattinen | Lilkkuu sivulta sivulle.

vaakakaanto

(§+@ 3-D-ilmavirran Liikkuu vuorotellen ylés ja alas ja sivulta

a Nupit

TIETOJA

Jos  yksikkd on asennettu huoneen
kaihdinséleiden taytyy osoittaa poispain
Tehokkuus laskee, jos seind estaa ilmavirtaa.

nurkkaan,
seinasta.

5.34 Miellyttava ilmavirta -toiminta

Tatda toimintaa voidaan kayttdd Lammitys- tai Jaahdytys-
toimintatilassa. Se tuottaa miellyttavan ilmavirran niin, ettd ilmaa ei
puhalleta suoraan ihmisten paalle. Jarjestelmd asettaa kiintedn
ilmavirran  suunnan  yléspdin  jdahdytystilassa ja alaspain
lammitystilassa.

Lammitystoimintatila

—

\

Jaahdytystoimintatila

—

e

TIETOJA

Teho-toimintaa ja Miellyttava ilmavirta -toimintaa ei voi
kayttda samaan aikaan. Viimeksi valittu toiminta saa
etusijan. Jos valitaan automaattinen pystykaanto,
Miellyttava ilmavirta -toiminta peruutetaan.

Miellyttava ilmavirta -toiminnan kdynnistaminen/

sivulle
suunta : pysdyttiminen
[ Pysyy paikallaan. COMFORT
1 Kaynnista painamalla .
HUOMAUTUS Tulos: Saatoélapan asento muuttuu, @ nakyy
. ) e ia ) nestekidenaytossa ja ilmavirran nopeus asetetaan
K?ytri ) aln?" Ianggtonta ka}‘ukqsaanta .ta.l "mguta automaattiseksi.
kayttolittymaa (tarvittaessa) lappien ja kaihdinsaleiden . —
asennon saatamiseen. Jos lapat ja kaihdinséleet kaantyvat Tila Lépén asento...
ja niita yritetéan siirtéda vakisin késin, mekanismi rikkoutuu. Jaahdytys/kuivaus Y16s
Lépan liikealue vaihtelee toimintatilan mukaan. Lappa pyséhtyy Lammitys Alas

ylaasentoon, kun ilmavirran nopeus vaihdetaan alhaiseksi ylds/alas-
kaantdasetuksen aikana.

llmavirran suunnan saataminen

1 Paina , kun haluat kayttaa automaattikaantoa.

Tulos: C% iimestyy nestekidenayttoon.
Tulos: Saatdlappa (vaakasuora siipi) alkaa kaantya.

2 Jos haluat kayttda kiintedd asentoa, paina , kun lappa
saavuttaa halutun asennon.

Tulos: C% katoaa nestekidenaytosta.
Pystysuorien siipien (kaihdinsaleiden) saato

1 Pida kiinni 1 tai kummastakin nupista ja siirra kaihdinsaleita.

Huomautus: Miellyttédva ilmavirtatoiminta ei ole kaytettavissa vain
tuuletin -tilassa.
COMFORT
2 Pysayta painamalla .
Tulos: Saatolappa palaa asentoon, jossa se oli ennen Miellyttava
ilmavirta -tilan kaynnistysta, ja (ri\\ katoaa nestekidenaytosta.

5.3.5 Tehokas toiminta

Tama toiminta maksimoi nopeasti jadhdytys-/lammitystehon kaikissa
toimintatiloissa. Nain saadaan suurin mahdollinen teho.

TIETOJA

Tehokas-toimintaa ei voi kayttad yhdessa Econo- tai
Miellyttdva ilmavirta -toiminnan kanssa. Viimeksi valittu
toiminta saa etusijan.

Tehokas-toiminta ei lisda yksikon kapasiteettia, jos se
toimii jo maksimikapasiteetilla.

Kayttdopas
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5 Kaytto

Tehokas-toiminnan kaynnistaminen/pysayttaminen

1 Kaynnista painamalla .

Tulos: LP nakyy nestekidendytdssa. Tehokas toiminta toimii
20 minuuttia, jonka jalkeen toiminta palaa aiemmin asetettuun
tilaan.

2 Pysayta painamalla .

Tulos: L;J katoaa nestekidenaytdsta.

Huomautus: Tehokas toiminta voidaan valita vain yksikon

OFF

kdydessa. Jos painetaan tai vaihdetaan toimintatilaa,

toiminto peruutetaan ja L;A katoaa nestekidenaytosta.

5.3.6 Econo-toiminta

Tama on toiminto, jonka avulla saadaan tehokas kaytto rajoittamalla
virran enimmaiskulutusarvoa. Toiminnosta on hyotya tapauksissa,
joissa on varmistettava, ettei virtakatkaisin laukea, kun tuotetta
kaytetaan muiden tuotteiden kanssa.

. TIETOJA

= Tehokas- ja Econo-toimintoja ei voi kayttda samaan
aikaan. Viimeksi valittu toiminta saa etusijan.

= Econo-toiminta alentaa ulkoyksikdn tehonkulutusta
rajoittamalla kompressorin  pydrimisnopeutta. Jos
tehonkulutus on jo alhaisella tasolla, Econo-toiminta ei
alenna sitd enempaa.

Econo-toiminnan kdaynnistaminen/pysayttaminen

1 Kaynnista painamalla .

Tulos: -\-; nakyy nestekidenaytdssa.

2 Pysayta painamalla .

Tulos: -\> katoaa nestekidenaytosta.

5.3.7 OFF/ON-ajastintoiminto

Ajastintoimintojen avulla ilmastointilaite voidaan sammuttaa/
kaynnistdd automaattisesti yolla tai aamulla. OFF ja ON-ajastinta
voidaan kayttda myods yhdessa.

. TIETOJA

Ohjelmoi ajastin uudelleen seuraavissa tapauksissa:

= Yksikkd on sammutettu katkaisimella.
= Virtakatkos.

= Kun langattoman kaukosaatimen paristot on vaihdettu.

ON-ajastintoiminnan kdynnistdminen/
pysdyttaminen

Kayta tatd ominaisuutta, jos yksikkd ei ole toiminnassa ja haluat
kaynnistaa toiminnan tietyn ajan kuluttua.

1 Paina .

ONN |
Tulos: ON #HR.
merkkivalo syttyy.

nakyy nestekidendytéssd, ja ajastimen

Paina uudelleen, jos haluat muuttaa aika-asetusta.

. TIETOJA

D
Esimerkki: Jos ON 2 HR. on asetettu, kun yksikkd ei ole
toiminnassa, toiminta kaynnistyy 2 tunnin kuluttua.

3 Voit peruuttaa asetuksen painamalla .

Tulos: ON ja aika-asetus katoavat nestekidenaytdsta, ja ajastimen
merkkivalo sammuu.

OFF-ajastintoiminnan kaynnistaminen/
pysayttaminen

Kayta tatd ominaisuutta, jos yksikkd on toiminnassa ja haluat
pysayttaa toiminnan tietyn ajan kuluttua.

1 Paina OFF).

]
Tulos: OFFPHR. n&kyy nestekidenaytdssa, ja ajastimen
merkkivalo syttyy.

Paina - uudelleen, jos haluat muuttaa aika-asetusta.

. TIETOJA

Aina kun painetaan OFF , ajan asetus siirtyy 1 tunnin
eteenpain. Ajastin voidaan asettaa 1-12 tunniksi.

N
Esimerkki: Jos OFF Z#HR. on asetettu,
toiminnassa, toiminta pysahtyy 5 tunnin kuluttua.

kun yksikkd on

3 Voit peruuttaa asetuksen painamalla .

Tulos: OFF ja aika-asetus katoavat nestekidenaytosta, ja ajastimen
merkkivalo sammuu.

. TIETOJA

Yoasetustila

Kun OFF-ajastin on asetettu, ilmastointilaite saataa
lampédtilaa automaattisesti (0,5°C ylos jaahdytystilassa,
2,0°C alas lammitystilassa) estaakseen liiallisen
jaahdytyksen/lammityksen ja varmistaakseen miellyttavan
nukkumislampétilan.

TIETOJA

Kun ON/OFF-agjastin asetetaan, aika-asetus tallennetaan
muistiin. Muisti nollataan, kun langattoman kaukosaatimen
paristot vaihdetaan.

Yoasetustila

Kun OFF-ajastin on asetettu, ilmastointilaite saataa
lampdtilaa automaattisesti (0,5°C ylés jaahdytystilassa,
2,0°C alas lammitystilassa) estdakseen liiallisen
jaahdytyksen/lammityksen ja varmistaakseen miellyttavan
nukkumislampétilan.

OFF-ajastimen ja ON-ajastimen yhdistaminen
1 Kun haluat asettaa ajastimet, katso "OFF-ajastintoiminnan

kaynnistaminen/pysayttaminen” [» 9] ja "ON-ajastintoiminnan
kaynnistaminen/pysayttdminen” [» 9].

Tulos: OFF ja ON nakyvat nestekidenaytossa.

2 Esimerkki siitd, mitd nestekidendytdossa nakyy, jos 2 ajastinta

JHR.© |2 &)
JOFFON

yhdistetaan:

3 Kun haluat asettaa ajastimet, katso "OFF-ajastintoiminnan
kaynnistaminen/pysayttaminen” [ 9] ja "ON-ajastintoiminnan
kaynnistaminen/pysayttdminen” [» 9].

Tulos: OFF ja ON nakyvat nestekidenaytossa.

. . .. . Esimerkki:
Aina kun painetaan , ajan asetus siirtyy 1 tunnin
eteenpain. Ajastin voidaan asettaa 1-12 tunniksi.
FTXP20~35M5V1B/B9 DAIKIN Kayttdopas
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6 Energiansaasto ja toiminnan optimointi

4 Jos

O O )
ON LIHR.OFF  #HR.

asetetaan, kun yksikkd on

toiminnassa.

Tulos: Toiminta paattyy 1 tunnin kuluttua ja kdynnistyy sitten
7 tuntia myéhemmin.

5 Jos

O 0 O C
ON & HR.OFF !HR.

asetetaan, kun yksikkd ei ole

toiminnassa.

Tulos: Toiminta kdynnistyy 2 tunnin kuluttua ja paattyy sitten
3 tuntia myéhemmin.

6

Energiansaasto ja toiminnan
optimointi

TIETOJA
= Yksikko kuluttaa sédhk6a, vaikka se olisi sammutettu.

= Kun virta palaa sahkdkatkon jalkeen, aiemmin valitun
tilan kayttoa jatketaan.

A

HUOMAUTUS

Ala koskaan altista pikkulapsia, kasveja tai eldimia suoraan
ilmavirralle.

0

HUOMIO

ALA laita sis&- ja/tai ulkoyksikén alle mitdan sellaista, joka
saattaa kastua. Muuten yksikdn tai kylmaaineputkien
kondensaatio, ilmansuodattimen likaisuus tai poiston
tukkeuma voi aiheuttaa tippumista, ja yksikon alapuolella
olevat esineet voivat likaantua tai vaurioitua.

VAROITUS

Alz aseta tulenarkaa suihkepulloa ilmastointilaitteen lahelle
tai kaytd suihkeita yksikon laheisyydessa. Seurauksena
saattaa olla tulipalo.

HUOMAUTUS
ALA kéytd jarjestelmda, kun kaytetddan huoneen
kaasutustyyppistd  hyonteismyrkkya.  Yksikkdon  voi

keraantya kemikaaleja, mikd voi vaarantaa kemikaaleille
yliherkkien henkildiden terveyden.

7

71

Kunnossapito ja huolto

Yleiskuvaus: Kunnossapito ja
huolto

Asentajan on suoritettava vuosittainen kunnossapito.

Tietoja kylmaaineesta

Tama tuote sisaltdéd fluorinoituja kasvihuonekaasuja. ALA paasta
kaasuja ilmakehaan.

Kylmaainetyyppi: R32

limaston lampenemispotentiaali (GWP): 675

HUOMIO

Fluorattuihin kasvihuonekaasuihin sovellettava
lainsdadanto vaatii, ettéd yksikon kylmaaineen tayttdmaara
osoitetaan seka painona etta CO,-ekvivalenttina.

CO,-ekvivalenttitonnien laskukaava: Kylmaaineen
GWP-arvo x kylmaaineen kokonaistayttomaara [kg] / 1000

Kysy lisatietoja asentajalta.

VAROITUS

= Yksikon sisalla oleva kylmaaine on lievasti tulenarkaa
mutta ei yleensa vuoda. Jos kylmaainetta vuotaa
huoneeseen ja joutuu kontaktiin polttimen, lammittimen
tai keittotason liekin kanssa, seurauksena voi olla
tulipalo tai vahingollisen kaasun muodostumista.

= Sammuta kaikki polttoainelammittimet, tuuleta huone ja
ota yhteys laitteen myyjaan.

= Ald kaytd yksikkéa ennen kuin huoltohenkild on
vahvistanut, ettd osa, josta kylmaainetta vuosi, on
korjattu.

VAROITUS
= ALA lavisté tai polta kylm&ainekierron osia.

= ALA kaytd puhdistamiseen tai sulatusprosessin
nopeuttamiseen muita kuin valmistajan suosittelemia
aineita tai valineita.

= Huomaa, etta jarjestelman sisalla oleva kylmaaine on
hajutonta.

A

VAROITUS
Laitetta on sailytettava huoneessa, jossa ei ole jatkuvasti
toiminnassa olevia syttymislahteita (esimerkiksi

avoliekkeja, kaasulaitteita tai sahkdlammittimia).

HUOMIO

Kunnossapito TAYTYY tehda valtuutetun asentajan tai
huoltoedustajan toimesta.

Huolto kannattaa tehda vahintdan kerran vuodessa.
Sovellettava lainsdadantd saattaa kuitenkin  vaatia
lyhyempia huoltovaleja.

VAARA: SAHKOISKUN VAARA

Pysayta toiminta ja katkaise kaikki virransy6tot ennen
ilmastointilaitteen tai ilmansuodattimen puhdistamista.
Muuten seurauksena e olla sahkdisku  ja
loukkaantuminen.

VAROITUS

Sahkdiskujen ja tulipalojen estamiseksi:
= ALA huuhtele yksikkoa.
= ALA kéyta yksikk6a marilla kasilla.

« ALA aseta mitddn nesteitd sisdltavia esineitd yksikdn
paalle.

HUOMAUTUS

Tarkista laitteen pitkdan kestaneen kayton jalkeen, etta
sen teline ja varusteet eivat ole vaurioituneet. Muuten
yksikko voi pudota ja aiheuttaa vammoja.

HUOMAUTUS

Ala kosketa lamménvaihtimen jaahdytysripoja. Ne ovat
teravia ja voivat aiheuttaa haavoja.

VAROITUS

Ole varovainen tikkaiden kanssa korkeissa paikoissa
tydskenneltaessa.

Kayttdopas
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7 Kunnossapito ja huolto

7.2 Sisayksikon ja langattoman
kaukosaatimen puhdistaminen

HUOMIO

ALA  kéytd bensiinia, bentseenid,  tinnerig,
kiillotusjauhetta tai nestemaistd hyonteismyrkkya.
Mahdollinen seuraus: haalistuminen ja
muodonmuutokset.

= Al3 kéyta vettéd tai ilmaa, jonka lampétila on 40°C tai
korkeampi. Mahdollinen seuraus: haalistuminen ja
muodonmuutokset.

= Ala kayté kiillotusaiheita.

= Ald kéytd kuurausharjaa. Mahdollinen seuraus:
Pintakasittely kuoriutuu pois.

= Loppukayttaja ei koskaan saa puhdistaa yksikon sisalla
olevia osia itse. Ammattitaitoisen huoltohenkilén tulee
suorittaa nama tyot. Ota yhteytta jalleenmyyjaan.

A VAARA: SAHKOISKUN VAARA

Muista ennen puhdistusta lopettaa kayttd ja kaantaa
virtakytkin pois paaltd tai irrottaa virtajohto. Muuten
seurauksena voi olla sahkdisku ja loukkaantuminen.

1 Puhdista pehmedlla liinalla. Jos tahrojen poistaminen on
vaikeaa, kayta vetta tai neutraalia puhdistusainetta.

7.3 Etupaneelin puhdistaminen

1 Puhdista etupaneeli pehmedlla liinalla. Jos tahrojen
poistaminen on vaikeaa, kaytd vettd tai neutraalia
puhdistusainetta.

7.4 limansuodattimien puhdistaminen

1 Paina kunkin ilmansuodattimen keskella olevaa kielekettad ja
veda se sitten alas.

2 Veda ilmansuodattimet ulos.

3 lIrrota titaaniapatiittihajunpoistosuodatin ja
hopeahiukkassuodatin kielekkeista.

| o

R
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Haesslssenneed
R0XXXXIIK XX XXX
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S e

%

o

a Kieleke

4 Pese ilmansuodattimet vedella tai puhdista ne pdlynimurilla.

5 Liota haaleassa vedessa noin 10—15 minuuttia.

6 Asenna kaikki suodattimet takaisin alkuperaisiin paikkoihinsa.

TIETOJA

= Jos pdly ei irtoa helposti, pese suodattimet neutraalilla,
haalealla vedella laimennetulla pesuaineella. Kuivaa
ilmansuodattimet varjossa.

= On suositeltavaa puhdistaa ilmansuodattimet 2 viikon
valein.

TIETOJA

= Jos poly ei irtoa helposti, pese ilmansuodattimet
neutraalilla, haalealla vedella laimennetulla
pesuaineella. Kuivaa ilmansuodattimet varjossa.

= Muista irrottaa titaaniapatiittihajunpoisto- ja
hopeahiukkassuodattimet.

= On suositeltavaa puhdistaa ilmansuodattimet 2 viikon
valein.

7.5 Titaaniapatiittihajunpoistosuodatti
men ja hopeahiukkassuodattimen
(Ag-ionisuodatin) puhdistaminen

TIETOJA

Puhdista suodatin vedelld 6 kuukauden valein.

1 Irrota titaaniapatiittihajunpoisto- ja hopeahiukkassuodattimet
kielekkeista.
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8 Vianetsinta
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a Kielekkeet

2 Poista poly suodattimesta polynimurilla.

=)

3 Liota suodatinta 10-15 minuuttia lampimassa vedessa. Ala
irrota suodatinta kehyksesta.

4 Ravista jaljelle jaanyt vesi pesun jalkeen pois ja kuivaa suodatin
varjossa. Al vaanna suodatinta kuivaksi, kun poistat siité vetta.

7.6 Titaaniapatiittihajunpoistosuodatti
men ja hopeahiukkassuodattimen
(Ag-ionisuodatin) vaihtaminen

TIETOJA

Vaihda suodatin 3 vuoden valein.

1 lIrrota suodatin suodatinkehyksen kielekkeistd ja vaihda
suodatin uuteen.

TIETOJA

» Al3 heitd suodattimen kehystd pois vaan kayta se
uudelleen.

= Havita vanha suodatin palamattomana jatteena.

7.7 Etupaneelin sulkeminen

1 Laita ilmansuodattimet takaisin paikoilleen.

2 Paina paneelia varovasti molemmilta reunoilta ja keskelta,
kunnes se napsahtaa.

-
¥ N NN

7.8 Huomioon otettavat seikat ennen
pitkaa kayttotaukoa

Kayta yksikkoa vain tuuletin -tilassa usean tunnin ajan yksikon
sisapuolen kuivaamiseksi.

1 Paina ja valitse vain tuuletin -toiminta.

2 Paina, kun haluat kdynnistaa toiminnan.

3 Aseta tilaksi vain tuuletin painamalla painiketta FANONLY yksikén
sisapuolen kuivaamiseksi.
Kun toiminta paattyy, kdanna kytkin pois paalta.
Puhdista ilmansuodattimet ja laita ne takaisin paikoilleen.

6 Poista langattoman kaukosaatimen paristot.

TIETOJA
On

suositeltavaa, etta asiantuntija suorittaa
maaraaikaishuollon. Ota  yhteytta  jalleenmyyjaan
asiantuntijahuoltoa varten. Asiakas vastaa

huoltokustannuksista.

Tietyissd kayttdolosuhteissa yksikén sisdosa saattaa
likaantua usean kayttbkauden jalkeen. Tasta on
seurauksena heikko suorituskyky.

8 Vianetsinta

Jos jokin seuraavista toimintahairiéistad esiintyy, suorita alla mainitut
toimenpiteet ja ota yhteys jalleenmyyjaan.

A VAROITUS

Jos jotakin epatavallista tapahtuu (palaneen karya
tms.), lopeta kaytto ja KATKAISE virta.

Yksikon kayton jatkaminen tallaisissa olosuhteissa voi
aiheuttaa rikkoutumisen, sahkéiskun tai tulipalon. Ota
yhteytta jalleenmyyjaan.

Jarjestelman taytyy teettdaa ammattitaitoisella

huoltohenkilolla.

korjaus

Toimintahairio Toimenpide
Jos turvalaite, kuten sulake, katkaisin tai| Kaanna paavirtakytkin
maavuotokatkaisin laukeaa usein tai POIS paalta.

virtakytkin El toimi oikein.

Jos laitteesta vuotaa vetta. Pysayta laitteen toiminta.

Kayttokatkaisin ei toimi kunnolla. Katkaise virransyo6tto.

limoita asiasta asentajalle
ja kerro vikakoodi.

Jos kayttoliittyman naytdssa nakyy
yksikdn numero, toiminnan merkkivalo
vilkkuu ja vikakoodi tulee nakyviin.

Jos jarjestelma ei toimi kunnolla ylla mainittuja tapauksia lukuun
ottamatta eikd kyseessa ole mikaan ylld mainituista vioista, tutki
jarjestelma seuraavien menettelyjen mukaisesti.

TIETOJA

Katso lisda vianmaaritysvihjeitad viiteoppaasta osoitteessa
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/
product-information/.

Jos kaikkien ylla olevien tarkastusten jalkeen ongelman korjaaminen
ei onnistu, ota yhteys asentajaan ja ilmoita oireet, yksikdn
taydellinen mallinimi (ja valmistusnumero, jos mahdollista) ja
asennuspaiva (mainittu mahdollisesti takuukortissa).

%:
8.1 Oireet, jotka EIVAT ole jirjestelmin
toimintahairioita
Seuraavat oireet EIVAT ole jarjestelman toimintahéiriita:
Kayttdopas DAIKIN FTXP20~35M5V1B/B9
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8 Vianetsinta

8.1.1 QOire: Virtaavaa vetta muistuttava aani

kuuluu

« Aanen aiheuttaa yksikdssé virtaava kylmaaine.
= Aani saattaa synty&, kun vesi virtaa poispéin yksikdsta jaahdytys-
tai kuivaustoiminnan aikana.

8.1.2

Aani syntyy, kun kylm&aineen virtaussuunta vaihtuu (esim. kun
vaihdetaan jaahdytyksesta lammitykseen).

Oire: Suhahdus kuuluu

8.1.3

Aani syntyy, kun yksikkd laajenee tai supistuu hieman lampétilan
muuttumisen takia.

Oire: Tikitysta kuuluu

8.1.4

Aani syntyy kylmaaineen virtauksesta sulatustoiminnan aikana.

Oire: Viheltava aani kuuluu

8.1.5 Oire: Naksahtava dani toiminnan tai

lepoajan aikana

Aani syntyy kylm&aineen saatdventtiilien tai sdhkdosien toiminnasta.

TIETOJA

Katso huolto-oppaasta:
= Taydellinen vikakoodiluettelo

= Kunkin virheen yksityiskohtaisempi vianmaaritysohje

Virhekoodin tarkistaminen langattomalla kaukosaatimella

1

Osoita yksikkda langattomalla kaukosaatimella
painiketta noin 5 sekuntia.

[y a i
Tulos: ww vilkkuu l@mpdtilan asetusnayttbosassa.

ja paina

Osoita yksikkéa langattomalla kaukosaatimelld ja painele
painiketta niin monta kertaa, ettd jatkuva aanimerkki
kuuluu.

Tulos: Koodi ndkyy nyt naytdssa.

TIETOJA

= Lyhyt aanimerkki ja 2 perakkaistd aanimerkkia
osoittavat ei-vastaavia koodeja.

= Voit peruuttaa koodindytdn pitamalla painikkeen
painettuna 5 sekunnin ajan. Koodi katoaa naytosta
myos, jos painiketta ei paineta 1 minuutin kuluessa.

Jérjestelma

. " e s Virhekoodi |Kuvaus
8.1.6 Oire: Lapyttava aani kuuluu .
i Tavallinen
Syntyy, kun ulkoinen laite (esim. poistotuuletin, poistoimuri) imee un Liian vahan kylmaainetta
huoneesta ilmaa, kun huoneen ovet ja ikkunat on suljettu. Avaa ovet 02 Yiii&nnitieen havaitsemi
tai ikkunat tai sammuta laite. i Jannitteen havaitseminen
uy Signaalin siirtovirhe (sisa- ja ulkoyksikon valilla)
8.1.7 Oire: Yksikosta virtaa ulos valkoista uR Sisa/ulkoyksikkoyhdistelman vika
sumua (sisdyksikko) Sisiiyksikk
= Kosteus on suuri jadhdytyksen aikana (rasvaisissa ja polyisissa Virhekoodi |Kuvaus
paikoissa). Jos sisayksikon sisapuoli on erittain likainen, huoneen ) T : -
. e - . S - Al Sisayksikon piirilevy ei normaali
lammonjakauma muuttuu epatasaiseksi. Sisayksikon sisdosat — — . -
pitéd  puhdistaa. Kysy jalleenmyyjalta tietoja laitteen A5 Jaatymissuoja tai korkeapaineohjaus
puhdistamisesta. Tyon suorittamiseen tarvitaan ammattitaitoista A5 Tuuletinmoottori (DC-moottori) ei normaali
huoltohenkilda. e Sisalammonvaihtimen termistori ei normaali
= Kun ilmastointilaite on vaihdettu lammitystoimintaan 9 Huonelampétilatermistori ei normaali
sulatustoiminnon jalkeen. Jaanpoistosta syntyva kosteus muuttuu
hoyryksi ja poistuu laitteesta. Ulkoyksikko
. - . N . Virhekoodi |Kuvaus
8.1.8 Oire: Yksikot voivat paastaa hajuja 8 A-tieventtiili i normaali
Yksikdt voivat absorboida hajuja huoneista, huonekaluista, £l Ulkoyksikén piirilevy ei normaali
tupakansavusta jne. ja paastaa hajuja edelleen iimaan. £5 Ylikuormitusaktivointi (kompressorin ylikuormitus)
. . - &6 Kompressorin lukko
8.1.9 Oire: Ulkotuuletin pyo6rii, kun = P -
ilmastointilaite ei ole toiminnassa ’ DC-tuulettimen lukko
o B o L £8 Syéttétehon ylivirta
= Kun tmm}n? .on pys"aytetty. Ulklotuulletm jatkaa pyorimista noin £3 Poistoputken [&mpétilachjaus
30 sekuntia jarjestelman suojelemiseksi.
i o i L L Fb Korkeapaineohjaus (jaahdytystilassa)
= Kun ilmastointilaite ei ole toiminnassa. Kun ulkolampdtila on - — - — -
erittdiin  korkea, ulkotuuletin alkaa pyoria  jarjestelman v Kompressorijarjestelman anturi ei normaali
suojelemiseksi. HE Asentoanturi ei normaali
HE Tasavirtajannitteen/virta-anturi ei normaali
8.2 Ongelmien selvittaminen HI Ulkolampatilatermistori ei normaali
vikakoodien perusteella J Poistoputken termistori ei normaali
i e, s . u Ulkoldammonvaihtimen termistori ei normaali
Vianmaaritys langattomalla kaukosaatimella —
T ) . . . L Sahkdosien kuumenemisvika
Jos yksikdssa esiintyy ongelma, voit tunnistaa vian tarkistamalla ; — —
vikakoodin langattomasta kaukosaatimestd. On tarkeaa ymmartaa " Séteilyrivan kohonnut lamptila
ongelma ja korjata se ennen virhekoodin nollaamista. Tama taytyy L Invertterin valitdn ylivirta (DC)
jattéd ammattitaitoisen asentajan tai paikallisen jalleenmyyjan oy Séteilyrivan termistori ei normaali
tehtavaksi. Y P :
F8 Kompressorin sisaisen lampétilan virhe
FTXP20~35M5V1B/B9 DAIKIN Kayttdopas
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9 Havittaminen

9 Havittaminen

@ HUOMIO

ALA yritd purkaa jarjestelmaa itse: jarjestelman purku seka
kylmaaineen, oljyn ja muiden materiaalien kasittely
TAYTYY tehdd sovellettavien lakisaateisten maaréysten
mukaisesti. Yksikét TAYTYY kasitelld erikoistuneessa
kasittelylaitoksessa  uudelleenkayttéa, kierratysta ja
talteenottoa varten.

Kayttoopas DAIKIN FTXP20~35M5V1B/B9
14 R32 Split -sarja
3P520336-6T — 2021.12






EAL opi0

DAIKIN ISITMA VE SOGUTMA SISTEMLERI SAN.TIC. A.S.
Gllsuyu Mahallesi, Fevzi Cakmak Caddesi, Burgak Sokak, No:20, 34848 Maltepe
ISTANBUL / TURKIYE

Tel: 0216 453 27 00

Faks: 0216 671 06 00

Cagdri Merkezi: 444 999 0

Web: www.daikin.com.tr

Copyright 2021 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium 3P520336-6T 2021.12



	Käyttöopas
	Sisällysluettelo
	1 Tietoja asiakirjasta
	1.1 Tietoa tästä asiakirjasta

	2 Käyttäjän turvallisuusohjeet
	2.1 Ohjeet turvalliseen käyttöön

	3 Tietoja järjestelmästä
	3.1 Sisäyksikkö
	3.1.1 Sisäyksikön näyttö

	3.2 Tietoja käyttöliittymästä
	3.2.1 Komponentit: Langaton kaukosäädin
	3.2.2 Tila: Langattoman kaukosäätimen nestekidenäyttö
	3.2.3 Langattoman kaukosäätimen käyttäminen


	4 Ennen käyttöä
	4.1 Langattoman kaukosäätimen telineen kiinnittäminen
	4.2 Paristojen asettaminen
	4.3 Fahrenheit- ja celsiusasteiden välillä vaihtaminen
	4.4 Virransyötön kytkeminen päälle

	5 Käyttö
	5.1 Toiminta-alue
	5.2 Milloin mitäkin ominaisuutta käytetään
	5.3 Toimintatila ja lämpötilan asetuspiste
	5.3.1 Toimintatilan käynnistäminen/sammuttaminen ja lämpötilan asettaminen
	5.3.2 Ilmavirran nopeus
	Ilmavirran nopeuden säätäminen

	5.3.3 Ilmavirran suunta
	Ilmavirran suunnan säätäminen
	Pystysuorien siipien (kaihdinsäleiden) säätö

	5.3.4 Miellyttävä ilmavirta -toiminta
	Miellyttävä ilmavirta -toiminnan käynnistäminen/pysäyttäminen

	5.3.5 Tehokas toiminta
	Tehokas-toiminnan käynnistäminen/pysäyttäminen

	5.3.6 Econo-toiminta
	Econo-toiminnan käynnistäminen/pysäyttäminen

	5.3.7 OFF/ON-ajastintoiminto
	ON-ajastintoiminnan käynnistäminen/pysäyttäminen
	OFF-ajastintoiminnan käynnistäminen/pysäyttäminen
	OFF-ajastimen ja ON-ajastimen yhdistäminen



	6 Energiansäästö ja toiminnan optimointi
	7 Kunnossapito ja huolto
	7.1 Yleiskuvaus: Kunnossapito ja huolto
	7.2 Sisäyksikön ja langattoman kaukosäätimen puhdistaminen
	7.3 Etupaneelin puhdistaminen
	7.4 Ilmansuodattimien puhdistaminen
	7.5 Titaaniapatiittihajunpoistosuodattimen ja hopeahiukkassuodattimen (Ag-ionisuodatin) puhdistaminen
	7.6 Titaaniapatiittihajunpoistosuodattimen ja hopeahiukkassuodattimen (Ag-ionisuodatin) vaihtaminen
	7.7 Etupaneelin sulkeminen
	7.8 Huomioon otettavat seikat ennen pitkää käyttötaukoa

	8 Vianetsintä
	8.1 Oireet, jotka EIVÄT ole järjestelmän toimintahäiriöitä
	8.1.1 Oire: Virtaavaa vettä muistuttava ääni kuuluu
	8.1.2 Oire: Suhahdus kuuluu
	8.1.3 Oire: Tikitystä kuuluu
	8.1.4 Oire: Viheltävä ääni kuuluu
	8.1.5 Oire: Naksahtava ääni toiminnan tai lepoajan aikana
	8.1.6 Oire: Läpyttävä ääni kuuluu
	8.1.7 Oire: Yksiköstä virtaa ulos valkoista sumua (sisäyksikkö)
	8.1.8 Oire: Yksiköt voivat päästää hajuja
	8.1.9 Oire: Ulkotuuletin pyörii, kun ilmastointilaite ei ole toiminnassa

	8.2 Ongelmien selvittäminen vikakoodien perusteella

	9 Hävittäminen


