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1 Informacija par
dokumentaciju
1.1 Par So dokumentu

Pateicamies par 8T produkta iegadi. Ladzu:
= Saglabajiet dokumentaciju izmanto$anai nakotné.
Meérkauditorija

TieSie lietotaji

INFORMACIJA

Ir paredzéts, ka So iekartu izmanto specialisti vai apmaciti
lietotaji veikalos, vieglaja rdpnieciba un zemnieku
saimniecibas, vai arT nelietpratigas personas uznémumos
un majsaimniecibas.

Dokumentacijas komplekts

Sis dokuments ir dala no dokumentacijas komplekta. Pilns
komplekts sastav no talak noraditajiem dokumentiem.
= Visparigas droSibas piesardzibas pasakumi:

= DroSibas instrukcijas, kas sistéemas

ekspluatéSanas

jaizlasa  pirms

= Formats: drukats dokuments (iekstelpu iekartas kasté)
= Ekspluatacijas rokasgramata:

» Tsa rokasgramata pamata izmanto$anai

= Formats: drukats dokuments (iekStelpu iekartas kasté)
= Lietotaja atsauces rokasgramata:

= Detalizéti noradijumi un fona informacija pamata un sarezgitai
lietoSanai

= Formats: Digitali faili vietné http://www.daikineurope.com/
support-and-manuals/product-information/

Piegadatas dokumentacijas jaunakos labojumus skatiet regionalaja
Daikin timekla vietné vai jautajiet uzstaditajam.

Originala dokumentacija ir rakstita anglu valoda. Paréjas valodas ir
originalo dokumentu tulkojumi.

2 Drosibas noteikumi lietotajam

Obligati ieverojiet talak sniegtos droSibas noradijumus un
noteikumus.

2.1 Instrukcijas drosai lietoSanai

BRIDINAJUMS: MATERIALS AR
ZEMAIV(U UZLIESMOJAMIBAS
ROBEZU

Aukstumagents $aja bloka ir ar zemaku
uzliesmojamibas robezu.

/\ UZMANIBU!

Neievietojiet dazadus priekSmetus vai
savus pirkstus gaisa iepludes un
izplides atverés. Kad ventilators
griezas liela atruma, ta lapstinas var
radit ievainojumus.

Ekspluatacijas rokasgramata
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2 Drosibas noteikumi lietotajam

A

SARGIETIES!

= Jis NEDRIKSTAT iekartu parbavet,
izjaukt, demontét, no jauna uzstadit
un remontét, jo nepareizas
izjaukSanas vai uzstadisanas
gadijuma ir iespgjams elektriskas
stravas trieciens vai aizdegSanas.
Versieties pie izplatitaja.

» Nejausas aukstumagenta noplides
gadijuma nedrikst pielaut ta saskari
ar atklatu liesmu. Pats
aukstumagents ir pilnigi dros$s, nav
indigs un tam ir zemaka
uzliesmojamibas robeza, bet tas
izdala indigu gazi, ja nejausi noplust
telpa, kur ir degoSa gaze no silditaja
ar ventilatoru, no gazes plits vai
tamlidzigam iericem. Pirms
kondicionétaja darbibas atsakSanas
vienmeér pieprasiet kvalificétu servisa
darbinieku apstiprinajumu, ka
nopltde ir noversta un nopltdes vieta
ir salabota.

A

SARGIETIES!

» Aukstumagents sistéma ir ar zemaku
uzliesmojamibas robezu, bet parasti
NENOPLUST. Aukstumagenta
noplides gadijuma telpa ta saskare
ar gazes degla liesmu, silditaju vai
pliti var izraisit aizdegSanos vai
indigas gazes veidoSanos.

= Noplades gadijuma IZSLEDZIET
visus silditajus, izvédiniet telpu un
veérsieties pie izplatitaja, kurs jums
pardeva iekartu.

= NELIETOJIET $adu iekartu, kamer
apkopes specialists nav noveérsis
bojajumu noplUdes vieta un
apstiprinajis iekartas gatavibu
lietoSanai.

A

UZMANIBU!

VIENMER izmantojiet bezvadu
talvadibas pulti citu lietotaja saskarnes
ierici (ja tada ir), lai regulétu [1stiSu un
ZalGziju stavokli. Ja ar roku mainisiet
[TstiSu stavokli, kad [listites parvietojas,
jus sabojasiet mehanismu.

A

SARGIETIES!

= Dzesétaja kédes dalas NEDRIKST
caurdurt vai dedzinat.

» NEDRIKST izmantot tiriSanas
materialus vai lidzeklus
atkauséSanas procesa paatrinasanai,
ko nav ieteicis razotajs.

= Nemiet véra, kas sistéma esosais
dzesétajs ir bez smarzas.

UZMANIBU!

Gaisa plismu NEDRIKST vérst uz
maziem bérniem, augiem vai
majdzivniekiem.

SARGIETIES!

Gaisa kondicionétaja tuvuma
NEDRIKST novietot viegli uzliesmojosa
aerosola baloninu un NEDRIKST lietot
Sadus aerosolus bloka tuvuma. Tas var
izraisit ugunsgreku.

SARGIETIES!

No mehaniskiem bojajumiem
pasargajamo iekartu uzglaba labi
védinama telpa, kur nav pastavigi
aktivu aizdegSanas avotu (pieméram,
atklatas liesmas, gazes iekartas vai
elektriska silditaja, kas pastavigi
darbojas). Telpas izmériem jaatbilst
"Visparejiem drosibas noteikumiem".

UZMANIBU!

NEDARBINIET iekartu, kad telpa
izmantojat izsmidzinamu insekticidu.
Kimiskas vielas var uzkraties bloka un
apdraudét seviski jutigu cilvéku
veselibu.

BISTAMI: STRAVAS TRIECIENA
BRIESMAS

Pirms gaisa kondicionétaja vai gaisa
filtra tiriSanas parliecinieties, ka iekarta
ir izslégta un stravas padeve
partraukta. Pretéja gadijuma ir
iesp€jams elektriskas stravas trieciens
un ievainojumi.
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3 Par sistemu

A

UZMANIBU!

Péc ilgas lietoSanas parbaudiet bloka
rami un stipringjumus, vai tie nav
bojati. Bloks, kuram ir bojati
stiprinajumi, var nokrist un radit
traumas.

3.1 lekséjais bloks

UZMANIBU!

Neievietojiet dazadus priekSmetus vai savus pirkstus gaisa
ieplddes un izplides atverés. Kad ventilators griezas liela
atruma, ta lapstinas var radit ievainojumus.

SARGIETIES!

levérojiet piesardzibu, stradajot liela
augstuma.

Skanas spiediena limenis ir mazaks par 70 dBA.

SARGIETIES!

Nepieméroti mazgasanas lidzekli vai
tinSanas procedura var radit
plastmasas detalu bojajumus vai
izraisit tdens nopludi. MazgaSanas
ltdzekla izSlakstiSana uz elektriskajiem
komponentiem, pieméram, motoriem,
var izraisit darbibas traucejumus,
dimus vai aizdegS$anos.

SARGIETIES!

= Jis NEDRIKSTAT iekartu parbdvet, izjaukt, demontét,
no jauna uzstadit un remontét, jo nepareizas
izjaukSanas vai uzstadiSanas gadijuma ir iesp&jams
elektriskas stravas trieciens vai aizdegSanas. Veérsieties
pie izplatitaja.

A
INFORMACIJA
A

= Nejausas aukstumagenta noplides gadijuma nedrikst
pielaut ta saskari ar atklatu liesmu. Pats
aukstumadents ir pilnigi dro$s, nav indigs un tam ir
zemaka uzliesmojamibas robeza, bet tas izdala indigu
gazi, ja nejausi nopllst telpa, kur ir degoSa gaze no
silditaja ar ventilatoru, no gazes plits vai tamlidzigam
iericem. Pirms kondicionétaja darbibas atsakSanas
vienmér pieprasiet kvalificétu servisa darbinieku
apstiprinajumu, ka noplade ir novérsta un noplides
vieta ir salabota.

BISTAMI: STRAVAS TRIECIENA
BRIESMAS

Pirms tiriSanas parliecinieties, ka
iekartas darbiba ir apturéta, izslédziet
atdalitajslédzi vai izvelciet baroSanas
vada kontaktspraudni. Pretéja
gadijuma ir iespéjams elektriskas
stravas trieciens un ievainojumi.

SARGIETIES!

Apturiet iekartu un izslédziet stravu,
ja notiek kaut kas neparasts
(paradas deguma smaka u.tml.).

lekartas darbinasana tados apstaklos
var izraisit nopietnus bojajumus,
elektriskas stravas triecienus vai
aizdegSanos. Versieties pie izplatitaja.

Par sistemu

BRIDINAJUMS: VIEGLI UZLIESMOJOSS MATERIALS

Aukstumagents $aja bloka ir ar zemaku uzliesmojamibas
robezu.

PIEZIME

NEIZMANTOJIET sistému citiem nolGkiem. Lai saglabatu
augstu sistemas darbibas kvalitati, neizmantojiet iekartu,
lai nodroSinatu zemu temperatdru precizijas
instrumentiem, partikas produktiem, augiem, dzivniekiem
vai makslas darbiem.

INFORMACIJA

Sie attéli ir tikai piemérs un var pilnbad neatbilst jasu
sistémas izkartojumam.

3141 lekSeja bloka displejs

e

| &b
® e——c

ON/OFF [}— d

a Signalu uztveréjs

b Darbibas indikators

¢ Taimera indikatora lampina
d ON/OFF poga

leslégSanasl/izslegSanas poga

Ja nav lietotaja saskarnes ierices, tad varat izmantot iek8€ja bloka
ieslégSanas/izslégSanas pogu, lai iedarbinatu/apturétu iekartu. Kad
iekartu iedarbina ar pogu, tiek izmantoti $adi iestattjumi:

= Darbibas rezims = automatiskais
= Temperatiras iestatijums = 25°C

= Gaisa plismas atrums = automatiskais

3.2 Par lietotaja saskarnes ierici

Bezvadu talvadibas pults

INFORMACIJA

lekS€jais bloks tiek piegadats kopa ar bezvadu talvadibas
pulti k& lietotdja saskarnes ierici. Saja rokasgramata ir
aprakstita darbiba tikai ar So lietotaja saskarnes ierici. Ja
pievienota cita lietotaja saskarnes ierice, tad par to lasiet
pievienotds lietotdja saskarnes ierices lietoSanas
rokasgramata.

Ekspluatacijas rokasgramata
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3 Par sistemu

= TieSa saules gaisma. SARGIET bezvadu talvadibas pulti no
tieSas saules gaismas.

= Putekli. Putekli uz signalu raiditaja vai uztvéréja samazina ta
jutigumu. Ar mikstu draninu noslaukiet puteklus.

= Luminiscences apgaismojums. Ja telpa ir luminiscences
lampas, tad tas var traucét signalu parraidiSanu. Tada gadijuma
Vérsieties pie uzstaditaja.

= Citas sadzives elektroierices. Ja bezvadu talvadibas pults
signali iedarbina citas elektroierices, tad parvietojiet Sis ierices
citur vai vérsieties pie uzstaditaja.

= Aizkari. Parliecinieties, ka aizkari vai citi priekSmeti NEBLOKE
signalu parraidi starp bloku un bezvadu talvadibas pulti.

@ PIEZIME

= Bezvadu talvadibas pulti NEDRIKST nomest zemé.

= SARGIET bezvadu talvadibas pultii no mitruma.

3.21 Komponenti: Bezvadu talvadibas pults
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Signalu uztvérgjs

IzslégSanas poga

Ventilatora iestatijumu poga
"Ekonomiskas" darbibas poga
Automatiskas ITstiSu kustibas pogas
Taimera iestatiS8anas pogas (IESL, IZSL, atcelt)
"Spéka" rezZima poga

"Komforta" reZima poga
Temperatdras regulé$anas poga
Darbibas reZzimu pogas
Automatiska darbibas rezZima poga
LCD displejs

_ R = TQ 50 20T

3.2.2 Statuss: Bezvadu talvadibas pults LCD
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lkona Apraksts

f_pfl Darbibas reZims = automatiskais

Darbibas reZims = zavéSana

1

@z Darbibas rezims = sildisana

]
'

Darbibas reZims = dzeséSana

leslégts "Spéka" rezims

020 Darbibas rezims = tikai ventilacija
<

leslégts "Ekonomiskais" reZims

A lek$éjais bloks sanem signalus no lietotaja saskarnes
ierices

Gl (] 8‘ Pasreizéjais temperatiras iestatijums
C

¢20 Q Gaisa plismas atrums = automatiskais
¢ZQJA Gaisa plismas atrums = iek$g&jais bloks kluss
Gaisa plismas atrums = spécigs
A pacig
5] Gaisa plismas atrums = vidéji spécigs
=l
'20. Gaisa plismas atrums = vidéjs
L L]
] Gaisa plusmas atrums = vid&ji zems
=N
02‘ Gaisa plismas atrums = zems

@ Darbiba "Komforta" reZima

(‘ leslégta automatiska vertikala IistiSu kustiba
@ leslégta automatiska horizontala ITstiSu kustiba
AON leslégSanas taimeris darbojas

OO0FF  |Izslegsanas taimeris darbojas

3.23 Bezvadu talvadibas pults lietosana

Y
& a
a Infrasarkano signalu uztvéréjs

1 Pavérsiet signalu raiditaju pret iek8€ja bloka infrasarkano
signalu uztvéréju (maksimalais sakaru attalums 7 m).

Rezultats: Kad iek3éjais bloks sanem bezvadu talvadibas pults
signalu, atskan skanas signals:

Skana Apraksts

Divi pikstieni Sakas darbiba.

Pikstiens lestatijums mainas.

Gars pikstiens Darbiba tiek partraukta.
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4 Pirms iedarbinasanas

4 Pirms iedarbinasanas

4.1 Bezvadu talvadibas pults turétaja
uzstadiSana

P—

6]

Z

g
)

L

| b
N - ©
b c |

a Bezvadu talvadibas pults
b  Skraves (aré&jie piederumi)
¢ Bezvadu talvadibas pults turétajs
1 lzvélieties vietu, no kuras signali sasniegs bloku.

2 Ar skrivém piestipriniet turétdju pie sienas vai tamlidzigas
virsmas.

3 lelieciet bezvadu talvadibas pulti turétaja.

4.2 Bateriju ievietoSana

Baterijas darbojas aptuveni 1 gadu.
1 Nonemiet aizmugures vaku.

2 lelieciet abas baterijas reizé.

3 Uzlieciet atpakal vaku.

4.3 ParslegSanas starp Farenheita un
Celsija skalu

Priek$nosacijums: Mainiet $o iestatljumu tikai tad, kad tiek radita
temperattra.

A
1 Vienlaikus nospiediet [TEMP| un apméram uz 5 sekundém.

Rezultats: lestatijums mainas.

4.4 Elektriskas barosanas ieslégsSana

1 leslédziet tikla slédzi.

Rezultats: lek$éja bloka aizvars atvérsies un aizvérsies, lai noraditu
atsauces stavokli.

5 Darbiba

5.1 Darbibas diapazons

Sistemu drikst izmantot Sados gaisa temperatiras un mitruma
apstaklos.

Darbibas rezims Darbibas diapazons

Dzesésana®® = Ara temperatira: —10~48°C ar sauso
termometru

= Telpu temperatira: 18~32°C ar sauso
termometru

= Telpu gaisa mitrums: <80%

Sildisana® = Ara temperatira: —15~24°C ar sauso
termometru

= Telpu temperatira: 10~30°C ar sauso
termometru

Zavésana® = Ara temperatira: —10~48°C ar sauso
termometru

= Telpu temperatira: 18~32°C ar sauso
termometru

= Telpu gaisa mitrums: <80%

@ Ja sistému darbina arpus darbibas diapazona, tad dro$ibas ierice
var partraukt sistémas darbibu.

® Ja sistému darbina arpus darbibas diapazona, tad ir iesp&jama
mitruma kondensacija un Gdens pilésana.

5.2 Kad lieto dazadas funkcijas

Varat izmantot $o tabulu, lai zinatu, kad kura funkcija jalieto:
Merkis

Funkcija |
Pamatfunkcijas

Sistémas iedarbinaSana/apturéSana un
temperatlras iestatiSana:

Darbibas reZimi un

temperatira

= Telpas sildiSana vai dzeséSana.

= Gaisa padosana telpa bez sildisanas
vai dzeséSanas.

= Mitruma samazinasana telpa.

» Automatiskaja rezima automatiski
izvélas piemérotu temperatiru un
darbibas rezimu.

amy, £ . _ Gaisa plismas virziena reguléSana
+ Gaisa plismas

(Iistites kustiba vai nekustigas).

virziens

@ Gaisa bid Telpa padota gaisa daudzuma
- aisa plusmas regulésana.

atrums

Klusaka darbiba.

Papildu funkcijas

L
ECONYJ "Ekonomiskais"

rezZims

Sistémas lieto$ana laika, kad tiek
lietotas arT citas majas elektroierices,
kuras patéré daudz stravas.

Elektroenergijas taupisana.

Nodrosina patikamu gaisa plismu, kura
tieSi NESKAR cilvékus.

Atra telpas atdzesé$ana sai sasildi3ana.

"Komforta" rezims

' "Spéka" rezZims
. . |Automatiska sistémas ieslégSana vai
leslégSanas taimeris

izslegsana.
+ IzslégSanas

taimeris

5.3 Darbibas rezims un temperaturas
iestatitais punkts

Kad. Noreguléjiet sisttmas darbibas rezimu wun iestatiet
temperatdru, kad vélaties:

= sasildit vai atdzesét gaisu telp3a,

= padot telpa gaisu bez sildiSanas vai dzesésanas,

Ekspluatacijas rokasgramata
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5 Darbiba

= samazinat mitrumu telpa.

Kas. Sistémas darbiba atkariba no lietotaja veiktajiem iestatijumiem.

lestatijums Apraksts

Sistéma sasilda vai atdzesé gaisu telpa
[[dz temperataras iestatitajam punktam.
Kad nepiecieSams, ta automatiski
parslédzas no dzesésanas uz sildisanu
un otradi.

L‘i! Automatiska darbiba

Sistéma samazina mitrumu telpa.

|Z| Zavésana

e
“

Sistéma sasilda gaisu telpa lidz

~ES|Id|sana — . g
temperatUras iestatitajam punktam.

Sistéma atdzesé gaisu telpa lidz

ilr.§:;Dzesééana _ . .
temperatUras iestatitajam punktam.

Sistéma regulé tikai gaisa plismu (tas
atrumu un virzienu).

Sistéma NEREGULE temperatiiru.

'2‘ Ventilators

Papildu informacija:
= Ara temperatiira. Sistémas dzeséSanas vai sildisanas jauda
samazinas, kad ara temperatdra ir parak augsta vai parak zema.

= AtkauséSanas operacija. SildiSanas laikd aréjais bloks var
apledot, un tad samazinas sildiSanas jauda. Tada gadijuma
sistéma automatiski uzsak atkauséSanas operaciju, lai likvidétu
apledojumu. Atkausésanas laika iek$é&jais bloks NEPADOD telpa
silto gaisu.

5.3.1 ledarbinasana/apturésana un
temperatiras iestatiSana

") [ ON BFVETe darbojas.

IM: Darbibas rezims = automatiskais

E]: Darbibas reZims = zavéSana

e,

9% Darbibas rezims = sildidana

*: Darbibas reZims = dzesé$ana
'2‘- Darbibas rezims = tikai ventilacija

ON

' ‘ ' °C: Rada iestatito temperatiru.

1 Nospiediet vienu vai vairdkas reizes, lai izvélétos
darbibas rezimu.

Rezultats: Darbibas reZims tiek iestatits $ada seciba:

22 = G = & ==p & m=p O oy

2 Nospiediet lai iedarbinatu iekartu.

Rezultats: EI!] paradas LCD displeja.
Rezultats: ledegas darbibas indikators.

N7
S8
oY)

A
3 Nospiediet v vai A uz .Y J pogas vienu vai vairakas reizes, lai
pazeminatu vai paaugstinatu temperattru.

levérojiet! Zavésanas vai "tikai ventilacijas" reZima nevar regulét
temperataru.

4 Nospiediet , lai partrauktu darbibu.

Rezultats: @l] pazid no LCD displeja.
Rezultats: Nodziest darbibas indikators.

& ®c" "n‘ IAl Darbibas rezims = automatiskais

HZ‘ e
@ Darbibas reZims = zavéSana
— N W1/,

>®%. Darbibas rezims = sildisana

*: Darbibas reZims = dzeséSana

'2‘.' Darbibas rezims = tikai ventilacija

ON 70
oI)c o .'!“!.

temperataru.

-

E:“C: Rada iestatito

5 Palaidiet iekartu, nospiezot vienu no STm pogam.

Rezims Nospiediet Rezultats
Automatiska AUTO
darbiba

ad 2T N7
DzeséSanas rezims || COOL (J) = 8\7
Zavésanas rezims

- ledegas darbibas
Sildisanas rezims HEAT indikators.

Tikai ventilacijas FAN ONLY
rezims

TEMP
6 Nospiediet v vai A uz [L/ pogas vienu vai vairakas reizes, lai

iestatitu temperatdru. Temperatdru NEVAR regulét
"zavésanas" vai "tikai ventilacijas" rezima.
Dzesésanas Sildisanas Automatiska |"Zavésanas"
rezZims rezZims darbiba vai "tikai
ventilacijas"
rezims
18~32°C 10~30°C 18~30°C —

7 Nospiediet , lai partrauktu darbibu.

Rezultats: Nodziest darbibas indikators.

5.3.2 Gaisa plusmas atrums

1 Nospiediet @FAN , lai izveletos:

5 gaisa plismas atruma Iimeni, no "==" [1dz "!"

5!!!!
ﬁl Automatiska gaisa plismas atruma darbiba
’i lekS€ja bloka klusa darbiba. Kad gaisa plisma

9,
iestatita uz i iekarta darbojas ar mazaku troksni.

INFORMACIJA

= Ja bloks sasniedz temperatiras iestatito punktu
dzeséSanas vai sildiS8anas rezima, tad ventilators
partrauc darbibu.

» ZavéSanas rezima NEVAR regulét gaisa plismas
atruma iestatijumu.

Gaisa plusmas atruma regulésana

1 Nospiediet , lai  mainitu gaisa plismas
iestatljumus Sada seciba.

V7 - PR )
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5 Darbiba

5.3.3 Gaisa plusmas virziens

Kad. Regulé gaisa plismas virzienu péc vajadzibas.

Kas. Sisttma maina gaisa plismas virzienu atkariba no lietotaja
veikta iestatijuma (Iistites kustiba vai nekustigas). Tas tiek darits,
parvietojot vertikalas zaluzijas.

lestatijums Gaisa plismas virziens

(:;j Automatiska vertikala Parvietojas uz augsu un uz leju.

kustiba
[—] Paliek nekustigas.

Rezultats: C=:« paradas LCD displeja.
Rezultats: Aizvars (horizontala liste) sak parvietoties.

2 Lai apturétu kustibu noteikta stavokii, nospiediet , kad
[iste sasniedz vajadzigo stavokli.

Rezultats: C=:« pazid no LCD displeja.
Restu (vertikalo zalliziju) reguléSana

1 Turiet 1 vai abas sviras un parvietojiet restes.

UZMANIBU!

» VIENMER izmantojiet lietotdja saskarnes ierici
(pieméram, bezvadu talvadibas pulti), lai regulétu
[istites lenki. Ja mainisiet lenki ar roku, kad [istites
parvietojas, jus sabojasiet mehanismu.

= levérojiet piesardzibu, reguléjot ZalGzijas. Gaisa
izplides atveré liela atruma griezas ventilators.

ListiSu kustibas diapazons mainas atkariba no darbibas rezima.

Listites apstajas aug$éja stavokll, kad gaisa plismas atrums tiek
samazinats augSup un lejup vérstas kustibas iestatijumos.

a ListiSu kustibas diapazons dzesé$anas vai zavésSanas
laika
b ListiSu kustibas diapazons sildi$anas laika
c ListiSu kustibas diapazons rezima "Tikai ventilacija”
Kad. Regulé gaisa plismas virzienu péc vajadzibas.

Kas. Sisttma maina gaisa plismas virzienu atkariba no lietotaja
veikta iestatijuma (Iistites kustiba vai nekustigas). Tas tiek darits,
parvietojot horizontalas vai vertikalas Iistites.

lestatijums Gaisa plismas virziens

(:; Automatiska vertikals Parvietojas uz augsu un uz leju.

kustiba

N, Automatiska  |Parvietojas no vienas puses uz otru.

horizontala kustiba

CE:+@ 3-D gaisa

plismas virziens

Parvietojas parmainus uz augsu un uz
leju un no vienas puses uz otru

a Sviras

INFORMACIJA

Ja bloks ir uzstadits telpas stiri, restém jabat vérstam
prom no sienas. lekarta nav pietiekami efektiva, ja siena
aiztur gaisa pldsmu.

5.34 "Komforta" gaisa plisma

Sada darbiba ir iespgjama sildi$anas vai dzesé$anas darbibas
rezima. Ta nodroSina patikamu gaisa plismu, kas NAV vérsta tiesi
uz cilvékiem. Sistema automatiski iestata gaisa plismas virzienu —
uz augsu dzesésanas rezima un uz leju sildiSanas rezima.

Dzesésanas darbibas rezZims Sildisanas darbibas rezims

= =
| —

TS\

INFORMACIJA

"Spéka" un "Komforta" gaisa plismas rezimus NEVAR
lietot vienlaikus. Ir spékad rezims, kur§ izraudzits ka
pédéjais. Ja ir izraudzita automatiska vertikala [istiSu
kustiba, tad "Komforta" gaisa plisma tiek izslégta.

"Komforta" gaisa pliismas ieslégSanalizslegsSana
COMFORT

1 Nospiediet , lai ieslégtu.

Rezultats: Zaltziju stavoklis mainas, @ paradas LCD displeja,
bet gaisa plismas atrums tiek parslégts uz automatisko.

[—] Paliek nekustigas.

A UZMANIBU!

VIENMER izmantojiet bezvadu talvadibas pulti citu lietotaja
saskarnes ierici (ja tada ir), lai regulétu stiSu un zalGziju
stavokli. Ja ar roku mainisiet stiSu stavokli, kad Iistites
parvietojas, jus sabojasiet mehanismu.

ListiSu kustibas diapazons mainas atkariba no darbibas rezima.
Listites apstajas aug$éja stavokll, kad gaisa plismas atrums tiek
samazinats augSup un lejup vérstas kustibas iestatijumos.

Gaisa plusmas virziena regulésana

1 Laiieslégtu automatisko ITstiSu kustibu, nospiediet .

Rezims Listes pozicija...
DzeséSana/zavésana Uz augsu
Sildisana Uz leju

leverojiet! "Komforta" gaisa plisma NAV pieejama "tikai
ventilacijas" rezima.
COMFORT
2 Nospiediet , lai izslégtu.
Rezultats: Liste atgriezas stavokli, kada ta bija pirms "Komforta"
gaisa plismas rezima ieslégsanas; @ pazud no LCD displeja.

5.3.5 "Spéeka" rezims

Sis gaisa plismas reZims atri palielina dzesé$anas/sildianas jaudu
visos darbibas rezimos. Jums ir pieejama maksimala jauda.

Ekspluatacijas rokasgramata
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5 Darbiba

INFORMACIJA

"Spéka" gaisa plismu NEVAR izmantot kopa ar
"Ekonomisko" un "Komforta" gaisa plismas rezimu. Ir
spéka rezims, kur§ izraudzits ka pédejais.

"Spéeka" rezZims nepalielina bloka jaudu, ja tas jau darbojas
ar maksimalo jaudu.

"Spéka" rezima iesléegSanalizslegsana

1 Nospiediet , lai ieslegtu.

Rezultats: L;J paradas LCD displeja. "Spéka" rezZims darbojas
20 mindtes; péc tam iekarta atgriezas ieprieks$ iestatitaja
rezima.

2 Nospiediet , lai izslegtu.

Rezultats: LP pazid no LCD displeja.
levérojiet! "Spéka" rezimu var iestatit tikai tad, kad iekarta darbojas.
Ja nospiez vai jis parslédzat darbibas rezimu, tad darbiba
tiek atcelta; 4’ pazid no LCD displeja.

5.3.6 "Ekonomiskais" rezims

Saja reZima tiek nodrosinata efektiva darbiba, vienlaikus ierobeZojot
maksimalo elektroenergijas patérinu. Sis rezims ir noderigs
gadijumos, kad iekarta darbojas paraléli vairakam citam
elektroiericém un ir iespéjama kopéja pielaujama jaudas patérina
parsniegSana.

INFORMACIJA

= "Spéka" un "Ekonomisko" gaisa plismas rezimu
NEVAR lietot vienlaikus. Ir spéka rezims, kur$
izraudzits ka pédéjais.

= "Ekonomiskaja" rezZimd samazinas aréja bloka
elektroenergijas patérins, jo tiek ierobeZots kompresora
rotacijas atrums. Ja energijas patérin$ jau ir zems, tad
elektribas paterins "Ekonomiskaja" rezima
NESAMAZINAS.

"Ekonomiska" rezZima ieslégSanalizsléegSana

1 Nospiediet , lai ieslegtu.
Rezultats: -\-r paradas LCD displeja.
2 Nospiediet , lai izslégtu.

Rezultats: -\-: pazid no LCD displeja.

5.3.7 leslégSanaslizslegSanas taimera darbiba

Taimera funkcija nodroSina automatisku gaisa kondicionétaja
ieslégSanu un izslégS8anu naktl vai no rita. Varat art kombinét
izslégSanas un ieslégSanas taimeru funkcijas.

INFORMACIJA

Taimera programméSana javeic no jauna S$ados
gadijumos:

= Ja nostradajis automatiskais droSinatajs un izslédzis
iekartu.

= Ja bijis elektroenergijas padeves partraukums.

= Péc bateriju nomainiSanas bezvadu talvadibas pultr.

leslegSanas taimera rezima ieslégSanalizslegsana

Lietojiet So funkciju, kad iekarta NEDARBOJAS un kad vélaties to
ieslegt péc noteikta laika.

1 Nospiediet .

D )
Rezultats: ON #HR. paradas LCD displeja, un iedegas taimera
indikators.

2 Vélreiz nospiediet , ja vélaties mainit laika iestatijumu.

INFORMACIJA

Ik reizi, kad nospiez , laika iestatijums mainas uz
priekS8u par 1 stundu. Taimeri var iestatit no 1 Iidz 12
stundam.

® 3
Piemérs: Ja iestata ON &= HR. kad iekarta NEDARBOJAS, tad
darbiba tiks uzsakta péc 2 stundam.

3 Lai atceltu So iestatijumu, nospiediet .

Rezultats: ON un laika iestatljums pazid no LCD displeja, bet
taimera indikators nodziest.

IzslegSanas taimera rezima ieslégSanalizslégsana

Lietojiet So funkciju, kad iekarta darbojas un vélaties to izslégt péc
noteikta laika.

1 Nospiediet .

O}
Rezultats: OFF #HR. paradas LCD displeja, un iedegas taimera
indikators.

2 \Veélreiz nospiediet , ja vélaties mainit laika iestatijumu.

INFORMACIJA

Ik reizi, kad nospiez , laika iestatljums mainas uz
priek8u par 1 stundu. Taimeri var iestatit no 1 idz 12
stundam.

N
Piemérs: Ja iestata OFF =0#HR., kad iekarta darbojas, tad darbiba
tiks partraukta péc 5 stundam.

3 Lai atceltu 3o iestatijumu, nospiediet .

Rezultats: OFF un laika iestatljums pazid no LCD displeja, bet
taimera indikators nodziest.

INFORMACIJA

Nakts reZims

Kad ir iestatits izslégSanas taimeris, gaisa kondicionétajs
automatiski regulé temperatiras iestatijumu (par 0,5°C uz
augSu dzeséjot, par 2,0°C uz leju sildot), lai novérstu
parmérigu dzesésanu/sildisanu un nodro$inatu patikamu
temperatdru miega laika.

INFORMACIJA

Kad veicat IESLEGSANAS/IZSLEGSANAS taimera
iestatiSanu, laika iestatljums tiek saglabats atmina. Péc
bezvadu talvadibas pults bateriju nomainas notiek atminas
atiestate.

Nakts reZims

Kad ir iestatits IZSLEGSANAS taimeris, gaisa
kondicionétajs automatiski regulé temperatiras iestatijumu
(par 0,5°C uz augSu dzesg€jot, par 2,0°C uz leju sildot), lai
novérstu parmérigu dzesésanu/sildisanu un nodroSinatu
patikamu temperatiru miega laika.

IzslegSanas taimera un ieslégSanas taimera
kombinacija
1 Lai iestatitu Sos taimerus, skatiet "IzslégSanas taimera rezZima

iesleégSanalizslégsana” [P 9] un "leslégSanas taimera rezima
ieslégSanalizslégSana" [» 9].
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6 Energijas taupisana un optimala darbinasana

Rezultats: OFF un ON paradas LCD displeja.

2 LCD indikacijas piemérs, kad kombiné abus taimerus:

JHR. © |BE)
JOFFON

3 Lai iestatitu Sos taimerus, skatiet "lzslégSanas taimera rezima
ieslégSanalizslégSana” [P 9] un "leslégSanas taimera rezima
ieslégSanalizslégsana” P 9].

Rezultats: OFF un ON paradas LCD displeja.

Piemeérs:

@ PIEZIME

Attiecigie likumdoS$anas akti par fluoretajam
siltumnicefekta gazem nosaka, ka aukstumagenta
daudzumam blokd janorada gan svars, gan CO,
ekvivalents.

Formula daudzuma aprékinasanai CO, ekvivalenta
tonnas: Aukstumagenta GWP vértiba x kopégjais
aukstumagenta daudzums [kg] / 1000

Lai sanemtu papildinformaciju, sazinieties ar uzstaditaju.

O O )
ON L/HR.OFF #HR.

4 Jaiestata , kad iekarta darbojas.

Rezultats: Darbiba tiek partraukta péc 1 stundas un atkal
sakas péc 7 stundam.

l@ ‘:0 o J
5 Ja iestata ON_ & HR.OFF PHR. ., kad iekarta

NEDARBOJAS.

Rezultats: Darbiba sakas péc 2 stundam un pét tam tiek
partraukta péc 3 stundam.

A SARGIETIES!

= Aukstumagdents sistéma ir ar zemaku uzliesmojamibas
robezu, bet parasti NENOPLUST. Aukstumagenta
nopludes gadijuma telpa ta saskare ar gazes degla
liesmu, silditaju vai pliti var izraisit aizdegSanos vai
indigas gazes veidoSanos.

= Noplides gadijuma IZSLEDZIET visus silditjus,
izvédiniet telpu un vérsieties pie izplatitaja, kurS jums
pardeva iekartu.

= NELIETOJIET $adu iekartu, kameér apkopes specialists
nav noveérsis bojajumu noplides vietd un apstiprinajis
iekartas gatavibu lietosanai.

6 Energijas taupi$sana un
optimala darbinasana

INFORMACIJA

= Pat tad, ja bloks ir izslégts, tas patéré elektroenergiju.

= Kad péc partraukuma tiek atjaunota elektribas padeve,
iekarta sak darboties ieprieks iestatitaja rezima.

A SARGIETIES!

» Dzesétdja kédes dalas NEDRIKST caurdurt vai
dedzinat.

= NEDRIKST izmantot tiri$anas materialus vai lidzeklus
atkauséSanas procesa paatrinaSanai, ko nav ieteicis
razotajs.

= Nemiet véra, kas sisttma esoSais dzesétajs ir bez
smarzas.

A UZMANIBU!

Gaisa plismu NEDRIKST vérst uz maziem bérniem,
augiem vai majdzivniekiem.

A SARGIETIES!

lerice ir jaglaba telpa, kura nav pastavigi stradajosu
aizdegSanas avotu (pieméram: atklata liesma, stradajosa
gazes ierice vai stradajoss elektriskais silditajs).

PIEZIME

NEDRIKST novietot zem iek3&a un/vai aréja bloka
nekadus priekSmetus, kuri var samirkt. Pretéja gadijuma
mitruma kondensacija uz bloka vai aukstumagenta
caurulvadiem, gaisa filtra aizséréSana vai drenazas
nosprostosanas var izraisit idens piléSanu, kas, savukart,
var notraipit vai sabojat zem bloka novietotos priekSmetus.

@ PIEZIME

Apkopes darbus drikst veikt TIKAI pilnvarots uzstaditajs
vai servisa organizacijas parstavis.

lesakam veikt apkopi vismaz vienu reizi gada. Tacu
attiecigu likumu un noteikumu prasibu dé| var bat
nepiecieSami 1saki apkopes intervali.

A SARGIETIES!

Gaisa kondicionétaja tuvuma NEDRIKST novietot viegli
uzliesmojosa aerosola baloninu un NEDRIKST lietot $adus
aerosolus bloka tuvuma. Tas var izraisit ugunsgréku.

A UZMANIBU!

BISTAMI: STRAVAS TRIECIENA BRIESMAS

Pirms gaisa kondicionétdja vai gaisa filtra ftiriSanas
parliecinieties, ka iekarta ir izslégta un stravas padeve
partraukta. Pretéja gadijuma ir iespéjams elektriskas
stravas trieciens un ievainojumi.

NEDARBINIET iekartu, kad telpa izmantojat izsmidzinamu
insekticidu. Kimiskas vielas var uzkraties bloka un
apdraudét seviski jutigu cilvéku veselibu.

7 Apkope un remonts

71 Parskats: apkope un remonts

A SARGIETIES!

Lai novérstu elektroSoku vai aizdegSanos, rikojieties, ka
aprakstits talak.

= NESKALOJIET iekartu.
= NEPIESKARIETIES iekartai ar mitram rokam.

= Uz iekartas virsmas NENOVIETOJIET nekadus
priekSmetus, kas satur Gdeni.

Uzstaditajam katru gadu ir javeic iekartas apkope.
Par aukstumagentu

Sim izstradajumam ir fluoru saturo$as siltumnicefekta gazes.

A UZMANIBU!

Péc ilgas lietoSanas parbaudiet bloka rami un
stiprinajumus, vai tie nav bojati. Bloks, kuram ir bojati
stiprinajumi, var nokrist un radit traumas.

NEIZLAIDIET gazes atmosféra.
Aukstumagenta tips: R32

Globalas sasilSanas potenciala (GWP) vértiba: 675

Ekspluatacijas rokasgramata DAIKIN FTXP20~35M5V1B/B9
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7 Apkope un remonts

A UZMANIBU!

NEPIESKARIETIES siltummaina ribam. Sis ribas ir asas,
uz tam var sagriezt roku.

A SARGIETIES!
levérojiet piesardzibu, stradajot liela augstuma.

7.2 lekseja bloka un bezvadu
talvadibas pults tiriSana

PIEZIME

= NEDRIKST ftiri$anai izmantot benzinu, benzolu,
Skidinatajus vai Skidros insekticidus. lespéjamas

sekas: Krasas mainas un deformésanas briesmas.

= NEDRIKST izmantot Gdeni vai gaisu, kura temperatira
ir 40°C vai augstadka. lespéjamas sekas: Krasas
mainas un deformésanas briesmas.

= NEDRIKST izmantot pulé$anas maistjumus.

= NEDRIKST izmantot cietu birsti. lespéjamas sekas:
Var atlobities virsmas parklajums.

= Ka galalietotajs jos NEDRIKSTAT pats tirit iekartas
iekSéjas dalas; S8is darbs javeic kvalificetam
apkalpojoSam personalam. Veérsieties pie izplatitaja.

BISTAMI: STRAVAS TRIECIENA BRIESMAS

Pirms tiriSanas parliecinieties, ka iekartas darbiba ir
apturéta, izslédziet atdalitajslédzi vai izvelciet baroSanas
vada kontaktspraudni. Pretéja gadijuma ir iesp&jams
elektriskas stravas trieciens un ievainojumi.

1 Tiriet ar mikstu draninu. Ja ir grati notirit traipus, izmantojiet
Gdeni vai neitralu mazgasanas Iidzekli.

7.3 Priek$éja panela tiriSana

P

Tiriet priek8&jo paneli ar mikstu draninu. Ja ir grati notirit
traipus, izmantojiet Gdeni vai neitralu mazgasanas Iidzekli.

7.4 Gaisa filtru tiriSana

1 Piespiediet cilni katra gaisa filtra centra, péc tam pavelciet to uz
leju.

2 lzvelciet gaisa filtrus.

3 Smakas likvidéSanas titana apatitu filtru un sudraba dalinu filtru
atbrivojiet no turétajiem.

RRRLRRARRRRRE
o’c’c’:’o’u ’c’onnn
e

a Cilnis

4 Izmazgajiet gaisa filtrus ar Gdeni vai iztiriet tos ar puteklu
SUCEju.

5 Apméram 10-15 mindtes mércgjiet remdena ddent.

6 Uzstadiet visus filtrus to iepriek$éjas vietas.

INFORMACIJA

» Ja puteklus GRUTI notirit, mazgajiet ar neitrala
mazgééanas IszekIa Skidumu remdena Gdenl. Gaisa

= Gaisa filtrus ieteicams tirit ik péc 2 nedéelam.

INFORMACIJA

= Ja puteklus NAV viegli iztirit, izmazgajiet gaisa filtrus ar
neitrala mazgasanas Iidzekla Skidumu remdena GdenT.
Gaisa filtrus zavéjiet €na.

= Noteikti iznemiet smakas likvidéSanas titana apatitu
filtru un sudraba dalinu filtru.

= Gaisa filtrus ieteicams tirit ik péc 2 nedélam.

7.5 Smakas likvidésanas titana apatitu
filtra un sudraba dalinu filtra (Ag-
jonu filtra) tiriSana

INFORMACIJA
Izmazgajiet filtru ar Gdeni ik péc 6 ménesiem.

1 Smakas likvidéSanas titdna apatitu filtru un sudraba dalinu filtru
atbrivojiet no turétajiem.
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8 Darbibas traucéjumu novérsana
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a Fiksatori

2 Iztiriet puteklus no filtra ar puteklu stc&ju.

=)

3 10-15 mindtes mércgjiet filtru silta adeni. NEDRIKST iznemt
filtru no ramja.

4 Péc mazgaSanas nokratiet Gdeni un zavéjiet filtru éna.
NEDRIKST filtru izgriezt, lai to atbrivotu no Gdens.

7.6 Smakas likvidésanas titana apatitu
filtra un sudraba dalinu filtra (Ag-
jonu filtra) nomainiSana

INFORMACIJA

Nomainiet So filtru ik péc 3 gadiem.

1 Nonemiet filtru no filtra ramja fiksatoriem un ievietojiet jaunu
filtru.

INFORMACIJA

« NEDRIKST izmest filtra rami, tas jaizmanto ari
turpmak.

= Utilizéjiet veco filtru ka nedegosSus atkritumus.

7.7 PriekSéja panela aizvérSana
1 Atjaunojiet filtru iepriek$€jo konfiguraciju.

2 Viegli piespiediet priek8€jo paneli abas malas un centra, [idz
atskan klikSkis.

-
¥ N NN

%:

7.8 Kas jadara pirms ilgas dikstaves

Dazas stundas darbiniet iekartu "Tikai ventilacijas" rezima, lai

izzavetu bloka iekSpusi.

1 Nospiediet un izvelieties darbibas rezimu "Tikai
ventilacija".

2 Nospiediet , lai iedarbinatu iekartu.

3 lestatiet tikai ventilacijas rezimu, nospiezot FANONLY pogu, lai
izzavetu bloka iekSpusi.
Kad iekarta beidz darboties, IZSLEDZIET galveno tikla slédzi.

Iznemiet gaisa filtrus, iztiriet tos un ielieciet atpakal sakotnéja
stavoklr.

6 lznemiet baterijas no bezvadu talvadibas pults.

INFORMACIJA

leteicams regulari organizét iekartas apkopi, ko veic
specialists. Lai organizétu Sadu apkopi, vérsieties pie
izplatitaja. Apkopes izmaksas sedz klients.

Noteiktos lietoSanas apstaklos iekS&jais bloks var
piesarnoties péc dazam lietoSanas sezonam. Rezultata
iekarta sliktak darbojas.

8 Darbibas traucéjumu
noveérsana

Ja rodas kads no talak minétiem darbibas trauc&jumiem, veiciet
attiecigos noraditos pasakumus un vérsieties pie izplatitaja.

A SARGIETIES!

Apturiet iekartu un izslédziet stravu, ja notiek kaut kas
neparasts (paradas deguma smaka u.tml.).

lekartas darbinaSana tados apstaklos var izraisit nopietnus
bojajumus, elektriskas stravas triecienus vai aizdegsanos.
Veérsieties pie izplatitaja.

Sistémas remonts ir JAVEIC tehniskas apkopes specialistam.

Darbibas traucéjums

Traucéjuma novérsana

Ja biezi nostrada drosibas ierice,
pieméram, drosinatajs, automatiskais
dro$inatajs, noplides stravas
aizsardzibas automats vai pareizi
NEDARBOJAS galvenais slédzis.

Izslédziet galveno
baroSanas slédzi.

Ja no iekartas tek Gdens.

Partrauciet iekartas
darbibu.

Pareizi NEDARBOJAS iedarbina$anas
slédzis.

Izslédziet stravas padevi.

Ja lietotaja saskarne uzrada bloka
numuru, mirgo darbibas indikatora

Pazinojiet izplatitajam
klidas kodu.

lampina un paradas kltdas kods.

Ja sisttma NEDARBOJAS pareizi, iznemot ieprieck§ minétos
gadijumus, un nav neviena no iepriek§ minétajiem darbibas
traucéjumiem, tad veiciet sistémas izpéti, ka talak noradits.

INFORMACIJA

Citus padomus par darbibas traucéjumu novérSanu sk.
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/
product-information/.

Ja péc augstdk minéto faktoru parbaudes jus nevarat noveérst
darbibas traucéjumu, tad veérsieties pie uzstaditdja un pazinojiet
vinam darbibas traucéjuma pazimes, pilnu iekartas modela
nosaukumu (ja iesp&jams, s€rijas numuru) un uzstadiSanas datumu
(tas var bat noradits garantijas karté).
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8 Darbibas traucéjumu novérsana

8.1 Pazimes, kuras NELIECINA par
sistéemas darbibas traucéjumiem

Sis pazimes NAV sistémas darbibas traucéjumu pazimes:

8.1.1 Pazime: dzirdama Gidens tecéSanas skana

= So troksni rada aukstumagenta pliisma iekarta.

» So troksni dzesé$anas vai ravé$anas laikd var radit Gdens
izpldSana no iekartas.
8.1.2  Pazime: dzirdama Snakona

Sads troksnis rodas, kad mainas aukstumagenta plismas virziens
(piem., parslédzoties no dzeséSanas uz sildisanu).

8.1.3 Pazime: dzirdami krakski

Sads troksnis rodas, kad bloka korpuss nedaudz izple$as vai
saraujas temperatiras izmainu rezultata.

8.1.4 Pazime: dzirdama svelpsana

So troksni rada aukstumagenta plisma atkausé$anas laika.

INFORMACIJA

Skatiet servisa rokasgramata:
= Klidu kodu pilns saraksts

= Detalizétakas problému novérsanas vadlinijas par katru
kladu

Kludas kodu parbaudisana, izmantojot bezvadu talvadibas pulti
1 Pavérsiet bezvadu talvadibas pulti pret bloku, nospiediet un
turiet vismaz 5 sekundes.
Rezultats: 33 mirgo temperatdras iestatijumu indikacijas
sadala.

2 Pavérsiet bezvadu talvadibas pulti pret bloku un vairakas reizes
nospiediet , [1dz atskan nepartraukts pikstiens.

Rezultats: Tagad displeja tiek uzradits kods.

INFORMACIJA

= Viens Tss pikstiens un 2 tam sekojoSi pikstieni norada
uz neatbilstoSiem kodiem.

= Lai atceltu koda uzradiSanu, nospiediet un turiet
5 sekundes. Sis kods pazid no displeja arf tad, ja
1 mindtes laika netiek nospiesta NEVIENA poga.

8.1.5  Pazime: dzirdami klik$ki darbibas vai Sistéma
dikstaves laika Kladas Apraksts
kods
Tie ir aukstumagenta varstu vai elektrisko dalu darbibas troksni. o0 Normals
_ . i uo Aukst genta trok
8.1.6  Pazime: dzirdams plakskis = urstumagenta Tuams
; ue Konstatéts parspriegums
.S' fkarja roqas, kad arejais bloks iestic gaisu no telpas.(.plern., uy Signalu parraides klada (starp iek$&jo un ar&jo bloku)
izplades ventilatora, nosicéja) un kad telpas durvis un logi ir ciet. " P— - — -
Atveriet durvis vai logus vai izslédziet ierici. uA lekseja/arsja bloka kombinacijas kluda
_ o . . lek$éjais bloks
8.1.7 Pazime: no bloka nak ara balti garaini =
iek&aiais blok ’ Kludas Apraksts
(ieksejais bloks) kods
» Ja dzeséSanas laika ir liels mitrums (gaisa ir ellas tvaiki un A lek$g&ja bloka nepareiza iespiedplates darbiba
pytek!l). Ja iek8éja bloka ir dau‘dz. netlrumu, teI‘pa vglrs nav as Aizsardziba pret aizsaldanu vai augstspiediena
vienmériga temperatira. Tad nepiecieSams iztirit iek$&jo bloku. kontrole
Pieprasiet no izplatitdja sikaku informaciju par iekartas tiriSanu. - — - -
&is darbs javeic tehniskas apkopes specialistam. A5 Ventilatora motora (lidzstravas motora) atteice
= : : : -
= Kad gaisa kondicionétajs péc atkauséSanas ir parslégts uz £ Telpu S|Itumma|_r_la termorez|§tora atte|c.e
sildi$anu. Atkausésanas laika no iekartas iztvaiko mitrums. s Telpu temperatiras termorezistora atteice
_ . . . Aré&jais bloks
8.1.8 Pazime: no blokiem var izdalities smaka -
Kludas Apraksts
Bloks var absorbét telpas, mébelu, cigareSu utt. smaku un péc tam kods
to atkal izdaltt. £R 4 eju varsta atteice
- R . .. . £ Aréja bloka iespiedplates atteice
8.1.9 Pazime: aréeja bloka ventilators griezas, lai - d !D, _p,, -
gan gaisa kondicionétajs nedarbojas £5 Parslodzes aktivizacija (kompresora parslodze)
B £b Kompresora blokésana
’ ggZedkau;bc;::sla’:i’&;;tz?;;z:ll?:iss :[:n:ija bloka ventilators grieZas vel 1 Lidzstravas ventilatora blokéSana
' ' £8 Momentans baroSanas stravas stipruma pieaugums
= Kad gaisa kondicionétajs nedarbojas. Ja ara ir augsta 3 - -
temperatlra, tad aréja bloka ventilators sak griezties, lai |zplades caurules temperatdras kontrole
aizsargatu sistému. F6 Augstspiediena kontrole (dzeséSanas rezima)
0 Kompresora sistémas devéja atteice
8.2 Problemu risinasana, izmantojot Hb Stavokla devéja atteice
k!ﬁdu kodus HB Sprieguma / lidzstravas devéja atteice
H9 Ara temperatiras termorezistora atteice
Kladu diagnostika ar bezvadu talvadibas pulti - - -
’ J3 Izplades caurules termorezistora atteice
Ja iekartai rodas problémas, klami var noteikt, parbaudot kladas 5 Ara silt ina t ist ttei
kodu bezvadu talvadibas pulti. Pirms klidas koda apstiprinaSanas Y ra sfitummaina termorezistora atteice
nepieciesams noskaidrot problému un to novérst. Tas jadara L3 Elektrotehnisko detalu parkar$anas k|ida
licencétam uzstaditajam vai vietéjam izplatitajam. Y Ribu temperatiiras pieaugums
FTXP20~35M5V1B/B9 DAIKIN Ekspluatacijas rokasgramata
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9 Likvidéesana

Kludas Apraksts

kods

LS Momentans invertora stravas stipruma pieaugums
(I"dzstrava)

PY Ribu termorezistora atteice

F8 Kompresora iek$éjas temperataras klada

9 Likvidesana

@ PIEZIME

NEMEGINIET pats demontét sistému:  sistémas
demontaza, aukstumagenta, ellas un citu dalu apstrade ir
javeic saskana ar attiecigo likumdoSanu. Bloki ir
JAPARSTRADA specializéta parstrades rapnica, lai to
sastavdalas atkartoti izmantotu.
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