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1 Om dokumentasjonen

1.1 Om dette dokumentet

Takk for at du kjgpte dette produktet. Vennligst:

= Oppbevar dokumentasjonen for fremtidige referanseformal.
Malpublikum

Sluttbrukere

. INFORMASJON

Dette apparatet er ment brukt av en ekspert eller
kvalifiserte brukere i butikker, i lettindustri og pa garder,
eller for kommersielle formal og husholdningsbruk av ikke-
profesjonelle.

Dokumentasjonssett

Dette dokumentet er en del av et dokumentasjonssett. Hele settet
bestar av:

= Generelle sikkerhetshensyn:
= Sikkerhetsinstruksjoner du ma lese fgr du opererer systemet
= Format: Papir (i boksen til innendgrsenheten)
= Driftshandbok:
= Hurtigguide for grunnleggende drift
= Format: Papir (i boksen til innendgrsenheten)
» Referanseguide for bruker:

= Detaljerte trinnvise instruksjoner og bakgrunnsinformasjon om
grunnleggende og avansert bruk

= Format: Digitale filer pa http://www.daikineurope.com/support-
and-manuals/product-information/.

De siste revisjonene av den medfslgende dokumentasjonen kan
veere tilgjengelige pa det regionale Daikin-webomradet eller via
installatgren.

Originaldokumentasjonen er skrevet pa engelsk. Alle andre sprak er
oversettelser.

2 Sikkerhetsinstruksjoner for
bruker

Folg alltid sikkerhetsinstruksjonene og forskriftene nedenfor.

8.1.1 Symptom: Lyden av rennende vann...... .12 21 InstrUijoner for Sikker drlft
8.1.2  Symptom: Det hgres en blaselyd.... 12
8.1.3 Symptom: Det heres en tikkelyd...... .12 A ADVARSEL SVAKT ANTEN N ELIG
8.1.4 Symptom: Det hares en plystrelyd..........cccccoenvnnenen, 12 =
8.1.5 Symptom: Klikkelyd som hgres under drift eller ved MATERIALE
stillstand ........ccooviiiiii e, 13 q q q
8.1.6 Symptom: Det hares en klaprelyd..................c............ 13 Kj(aleme(.jlet I dette anlegget er Svakt
8.1.7  Symptom: Det kommer hvit tdke ut av et anlegg antennellg.
(innendarsaniegg)..........cccevvereeniciecieiseeeeeeea 13
8.1.8 Symptom: Anleggene kan avgi lukt 13 A FORSIKT|G
8.1.9  Symptom: Utendersviften gar nar
luftkondisjoneringsenheten ikke er i drift..................... 13 IKKE stikk f|ng re, pinner eller andre
8.2 a feilkoder.........ccocoviiiiiiiiii . . . .
Hose problemer basert pa fellkoder B gjenstander inn i luftinntaket eller -
9 Kassering 13 utlgpet. Nar viften roterer ved hgy
hastighet, vil den forarsake skade.
Driftshandbok DAIKIN FTXP20~35M5V1B/B9
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2 Sikkerhetsinstruksjoner for bruker

/N\ ADVARSEL

» Du ma IKKE selv endre, demontere,
fierne, installere pa nytt eller reparere
anlegget ettersom feilaktig
demontering eller installering kan
medfgre elektrisk stet eller brann.
Kontakt forhandleren.

Pase at det ikke finnes apen ild
dersom kjglemediet skulle lekke ved
et uhell. Selve kjglemediet er helt
trygt, det er ikke giftig og det er kun
svakt antennelig, men det danner
giftig gass nar det ved et uhell lekker
ut i et rom der det finnes brennbar luft
fra vifteovner, gasskomfyrer osv.
Kvalifisert servicepersonell skal alltid
bekrefte at delen der lekkasjen
oppstod, er reparert eller rettet pa far
driften gjenopptas.

/\ ADVARSEL

» Kjglemediet i enheten er svakt
antennelig, men det lekker normalt
IKKE. Hvis det lekker kjglemedium ut
i rommet som kommer i kontakt med
flammen fra en brenner, et
varmeapparat eller en gasskomfyr,
kan det fare til at det dannes skadelig
gass.

= Sla AV alle lettantennelige
varmeapparater, luft ut rommet, og ta
kontakt med forhandleren der du
kjgpte anlegget.

» Anlegget ma IKKE brukes far
servicepersonell kan bekrefte at
delen der kjglemedielekkasjen
oppstod, er reparert.

/\ FORSIKTIG

Bruk ALLTID den tradlgse
fiernkontrollen eller annet
brukergrensesnitt (hvis aktuelt) til a
justere posisjonen til klaffene og
lamellene. Hvis klaffene og lamellene
beveger seg og du flytter dem for hand
med makt, vil mekanismen ga i stykker.

ADVARSEL

= Deler fra kjglemediesyklusen ma
IKKE perforeres eller brennes.

= Bruk IKKE andre vaskemidler eller
midler som fremskynder avisingen
enn dem som anbefales av
produsenten.

» Veer oppmerksom pa at kjglemediet i
systemet er uten lukt.

FORSIKTIG

Utsett ALDRI sma barn, planter eller
dyr direkte for luftstrammen.

ADVARSEL

IKKE plasser brennbare sprayflasker
naer luftkondisjoneringsanlegget, og
IKKE bruk spray neer anlegget. Ellers
kan det fagre til brann.

ADVARSEL

Anlegget skal plasseres slik at det
forhindrer mekanisk skade og i et godt
ventilert rom uten fungerende
antenningskilder (f.eks. apen flamme
eller gassapparat eller elektrisk
varmeapparat i drift). Starrelsen pa
rommet skal veere som angitt i
Generelle sikkerhetshensyn.

FORSIKTIG

IKKE la anlegget veere i gang hvis du
bruker insektmiddel av forstgvingstype
i rommet. Kjemikalier kan samles i
anlegget og medfgre helsefare for
personer med kjemikalieallergi.

FARE: FARE FOR D@DELIG
ELEKTROSJOKK

Sarg for 8 STANSE all drift og
stramtilfarsel nar du skal rengjere
luftkondisjoneringsanlegget eller
luftfilteret. Ellers kan det forarsake
elektrisk stat eller personskade.

DAIKIN Driftshandbok
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3 Om systemet

A

FORSIKTIG

Kontroller at anleggets stativ og
koblinger ikke er skadet etter lengre
tids bruk. Hvis disse er skadet, kan
anlegget velte og forarsake
personskade.

3.1 Innendgrsenhet

FORSIKTIG

IKKE stikk fingre, pinner eller andre gjenstander inn i
luftinntaket eller -utlgpet. Nar viften roterer ved hay
hastighet, vil den forarsake skade.

ADVARSEL

Det ma vises forsiktighet med stiger
ved arbeid i hgyden.

Nivaet pa lydtrykk er lavere enn 70 dBA.

ADVARSEL

= Du ma IKKE selv endre, demontere, fierne, installere
pa nytt eller reparere anlegget ettersom feilaktig

A\
INFORMASJON
A\

demontering eller installering kan medfere elektrisk stat

ADVARSEL

Feil vaskemiddel eller rengjgring kan
skade komponenter av plast eller
forarsake vannlekkasje. Sgl med
vaskemiddel pa elektriske
komponenter, som motorer, kan
forarsake feil, rgyk eller antenning.

eller brann. Kontakt forhandleren.

= Pase at det ikke finnes apen ild dersom kjglemediet
skulle lekke ved et uhell. Selve kjglemediet er helt trygt,
det er ikke giftig og det er kun svakt antennelig, men
det danner giftig gass nar det ved et uhell lekker ut i et
rom der det finnes brennbar luft fra vifteovner,
gasskomfyrer osv. Kvalifisert servicepersonell skal alltid
bekrefte at delen der lekkasjen oppstod, er reparert
eller rettet pa for driften gjenopptas.

FARE: FARE FOR D@DELIG
ELEKTROSJOKK

For rengjering ma anlegget stanses,
sld AV bryteren eller trekk ut
streamledningen. Ellers kan det
forarsake elektrisk stat eller
personskade.

INFORMASJON

Folgende illustrasjon er bare eksempler og stemmer
kanskje IKKE helt med systemoppsettet ditt.

3141 Skjerm til innendorsanlegg

e

| &—b

ADVARSEL

Stans all drift og sla AV stremmen
hvis det skjer noe uvanlig (brent
lukt, osv.).

Hvis anlegget fortsetter & kjgre under
slike forhold, kan dette fore til at
anlegget adelegges, eller at det
oppstar elektrisk stat eller brann.
Kontakt forhandleren.

® e——c

ON/OFF [}— d

Signalmottaker
Driftslampe
Tidsbryterlampe
ON/OFF-knapp

Q0T

PA/AV-knapp

Hvis brukergrensesnitt mangler, kan du bruke PA/AV-knappen péa
innendersanlegget til & starte/stanse bruken. Faglgende innstillinger
brukes dersom anlegget startes med denne knappen:

Om systemet

= Driftsmodus = Automatisk
= Temperaturinnstilling = 25°C

= Luftstremhastighet = Automatisk

ADVARSEL: ANTENNELIG MATERIALE

Kjolemediet i dette anlegget er svakt antennelig.

3.2 Om brukergrensesnittet

MERKNAD Tradlgs fjernkontroll
Bruk IKKE systemet til andre formal. Enheten ma IKKE INFORMASJON
brukes til kjgling av presisjonsinstrumenter, matvarer,

planter, dyr eller kunstverk for & unnga at kvaliteten

svekkes.

Innendgrsanlegget leveres med den tradlese
fiernkontrollen som brukergrensesnitt. Denne handboken
beskriver kun drift med dette brukergrensesnittet. Se i

driftshandboken for det tilkoblede brukergrensesnittet hvis
annet brukergrensesnitt brukes.

= Direkte sollys. Den tradlgse fiernkontrollen ma IKKE utsettes for
direkte sollys.

= Stov. Stev pa signalsenderen eller -mottakeren vil redusere
folsomheten. Terk av stav med en myk klut.

Driftshandbok
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3 Om systemet

= Lysstoffrer. Signalkommunikasjonen kan bli forstyrret hvis det er
en lysstoffrarlamper i rommet. Kontakt i sa fall installatgren.

= Annet utstyr. Hvis signalene fra den tradlgse fjernkontrollen
pavirker annet utstyr, ma du flytte det andre utstyret eller kontakte
montgren.

= Gardiner. Pass pa at gardiner eller andre gjenstander IKKE
blokkerer signalet mellom anlegget og den tradlgse
fijernkontrollen.

@ MERKNAD

= Den tradlgse fiernkontrollen ma IKKE mistes i gulvet.

= Den tradlgse fiernkontrollen ma IKKE bli vat.

3.21 Komponenter: Tradles fjernkontroll

——————a

7 DAIKIN

k ——— AuUTO | | OFF —b
r===—=== S
i@
T |
1| HEAT ) (Fanonwy) 1
P 4
A | (@FAN— c
|——(TEMP\ =
(v GECON—————d
COMFORT -
h— = i
POWERFUL 1 SWING |— e
9— <& =
| P ol — — Y

ARC480A53

iy

Signalmottaker

AV-knapp

Vifteinnstilling-knapp

Knapp for gkonomi drift
Sving-knapper

Knapper for innstilling av tidsbryter (PA, AV, avbryt)
Knapp for kraftig drift

Knapp for komfortabel drift
Temperaturjusteringsknapp
Knapper for driftsmodus

Knapp for automatisk driftsmodus
LCD-skjerm

_ R - TQ 5,0 20T

3.2.2 Status: Skjerm pa tradlgs fjernkontroll

@ O
%@unnBc
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'u\
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lkon Beskrivelse

* Driftsmodus = Kjgling

Driftsmodus = Kun vifte

‘*3 Kraftig drift er aktiv
;

@konomi-drift er aktiv

A Innendgrsenheten mottar et signal fra
brukergrensesnittet

omeo Gjeldende temperaturinnstilling
803,

i

Luftstreamhastighet = Automatisk

QJJA Luftstreamhastighet = Lyddempet drift av

innendgrsenhet
L[> Luftstreamhastighet = Ho
3;!!! 9 Y
o Luftstramhastighet = Middels hay
=umll
020. Luftstremhastighet = Middels
=l

o Luftstramhastighet = Middels lav

=l
o Luftstremhastighet = Lav

f’i‘\ Komfortdrift er aktiv
S

Automatisk vertikal dreining er aktivert

@ Automatisk horisontal dreining er aktivert

AON Tidsbryter PA er aktivert

OOFF  |Tidsbryter AV er aktivert

lkon Beskrivelse
{al Driftsmodus = Automatisk

2]

Driftsmodus = Terking

KU
2

Driftsmodus = Oppvarming

3.2.3 Betjene den tradlgse fjernkontrollen

Y
(& a
a Infrargd signalmottaker

1 Rett signalsenderen mot den infrarede signalmottakeren pa
innendgrsanlegget (maksimal kommunikasjonsavstand er 7 m).

Resultat: Nar innendgrsanlegget mottar et signal fra den tradlgse
fiernkontrollen, hgrer du en lyd:

Lyd Beskrivelse
Pip-pip Driften starter.
Pip Innstilling endres.
Lang pipelyd Driften stanser.

FTXP20~35M5V1B/B9
R32 Delt serie
3P520336-6T — 2021.12
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4 For bruk

4 For bruk

4.1 Montere holderen til den tradlgse
fjernkontrollen

i
)

L

a Tradlgs fiernkontroll
b Skruer (kjgpes lokalt)
¢ Holder til tradlgs fiernkontroll

1 Velg et sted der signalene kan na anlegget.
2 Fest holderen til veggen eller tilsvarende med skruer.

3 Heng den tradlgse fiernkontrollen pa holderen.

4.2 Sette i batteriene

Batteriene varerica. 1 ar.
1 Ta av dekselet pa baksiden.
2 Settibegge batteriene.

3 Sett pa plass dekselet.

@ 4

AAA.LRO3 y
4.3 Veksle mellom fahrenheit og
celsius

Forutsetning: Det er bare mulig & endre denne innstillingen nar
temperaturen vises.

1 Trykk palTEMP| og samtidig i ca. 5 sekunder.

Resultat: Innstillingen endres.

4.4 Sla pa stremmen
1 Sla pa bryteren.

Resultat: Klaffen pa innendersanlegget apnes og lukkes til innstilt
referansestilling.

5 Bruk

5.1 Driftsomrade

Bruk systemet innenfor fglgende temperatur- og fuktighetsomrader
for a fa en sikker og effektiv drift av anlegget.

Driftsmodus Bruksomrade
Kjaling®® = Utetemperatur: —10~48°C DB
= Innendgrstemperatur: 18~32°C DB
= Luftfuktighet innendars: <80%
Oppvarming® = Utetemperatur: —15~24°C DB

= Innenderstemperatur: 10~30°C DB

Terking® = Utetemperatur: —-10~48°C DB
= Innendgrstemperatur: 18~32°C DB
= Luftfuktighet innenders: <80%

@ En sikkerhetsanordning kan stanse driften av systemet hvis
anlegget kjgres utenfor driftsomradet.

® Kondens og vann som drypper kan forekomme hvis anlegget
kjeres utenfor driftsomradet.

5.2 Nar man bruker hvilke funksjoner

Du kan bruke folgende tabell for & fastsla hvilke funksjoner du skal
bruke:

Funksjon ‘ Oppgaver

Basisfunksjoner

. . Starte systemet og stille temperaturen:
MobE) Driftsmodi og -

temperatur = Varme opp eller kjgle ned rommet.

= Blase Iuft i et rom uten oppvarming
eller kjgling.

= Redusere luftfuktigheten i rommet.

= | Automatisk modus velges passende

temperatur og driftsmodus
automatisk.

Til justering av luftstremretningen
(dreining eller fast stilling).

=.@

Luftstremretning

Justerer luftmengden som blases inn i

@ Luftstremhastighet |, et

For a ga mer stille.

Avanserte funksjoner

Nar du bruker systemet samtidig med at
du bruker annet strgmkrevende utstyr.

-
ECNYJ Gkonomi

Spare energi.

For a gi en behagelig luftstram som
IKKE kommer i direkte kontakt med
mennesker.

Komfort
For & kjale ned eller varme opp rommet

Kraftig raskt.

For & sla systemet PA eller AV
Tidsbryter PA + y

) automatisk.
Tidsbryter AV

5.3 Driftsmodus og
temperatursettpunkt

Nar. Juster systemets driftsmodus og still temperaturen nar du skal:
= Varme opp eller kjgle ned rommet

= Blase luft i rommet uten oppvarming eller kjgling

= Redusere luftfuktigheten i rommet

Hva. Systemet fungerer forskjellig, avhengig av brukerens valg.

Innstilling Beskrivelse

Systemet kjgler ned eller varmer opp
rommet til innstilt temperatur. Det
veksler automatisk mellom kjgling og
oppvarming ved behov.

IM Automatisk

Driftshandbok
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5 Bruk

Innstilling Beskrivelse

IZI Tarking

‘\u,

E5 Oppvarming

* Kjeling
'2‘ Vifte

Systemet reduserer luftfuktigheten i
rommet.

Systemet varmer opp rommet til innstilt
temperatur.

Systemet kjgler rommet til innstilt
temperatur.

Systemet styrer bare luftstrammen
(lufthastighet og -retning).

Systemet regulerer IKKE temperaturen.

Ytterligere informasjon:

= Utenderstemperatur. Systemets kjgle- eller oppvarmingseffekt
reduseres nar utendgrstemperaturen er for hay eller for lav.

= Avisingsdrift. Ved oppvarming kan det forekomme rim pa
utendgrsanlegget slik at varmekapasiteten reduseres. | sa fall gar
systemet over til drift med avising for & fierne rimet. Under drift
med avising kommer det IKKE varmluft fra innendgrsanlegget.

5.3.1 Starte/stanse driftsmodusen og stille
temperaturen

% ®-“-‘ TeIYD: Enheten er i drift.

‘:_A he LM: Driftsmodus = Automatisk

—

@' Driftsmodus = Terking

R

~®%. Driftsmodus = Oppvarming

*: Driftsmodus = Kjgling
'2" Driftsmodus = Kun vifte

M_‘

’-’ ’-’ °C: Viser innstilt temperatur.

1 Trykk én eller flere ganger pa for & velge driftsmodus.
Resultat: Modus stilles i falgende rekkefalge:

2 = G = & ==p 5 ==p o oy

2 Trykk pa for a starte driften.

Resultat: @l] vises pa skjermen.
Resultat: Driftslampen tennes.

]

|-©
(oN&)

|4

S
N

A
3 Trykk én eller flere ganger pa v eller A pa .Y J-knappen for &
oke eller redusere temperaturen.

Merknad: Du kan ikke justere temperaturen hvis du bruker terke-
eller kun vifte-modus.

4 Trykk pa for a stanse driften.

Resultat: @]l] forsvinner fra skjermen.
Resultat: Driftslampen slukkes.

E -" r IAI Driftsmodus = Automatisk

ES *ﬁ*l>l

lZI
o E] Driftsmodus = Tarking

=95 Driftsmodus = Oppvarming

;i:: Driftsmodus = Kjgling
@: Driftsmodus = Kun vifte
®0'0 [}
Y0 ®E“:0
‘-’ '-’C (1] '.8“0: Viser innstilt

temperatur.

5 Start anlegget ved a trykke pa én av knappene nedenfor.

Modus Trykk pa Resultat

Automatisk drift

Drift med kjgling

ol

LN

\

H

@ \

Tarking
Drift med HEAT Driftslampen tennes.
oppvarming
Kun viftedrift FAN ONLY
A
TEMP

6 Trykk én eller flere ganger pa v eller A pa L~ _J-knappen for &
stille temperaturen. Du kan IKKE justere temperaturen i
driftsmodiene terking eller kun vifte.

Drift med Drift med Automatisk Drift med
kjoling oppvarming drift torking eller

kun vifte
18~32°C 10~30°C 18~30°C —

7 Trykk pa for & stanse driften.

Resultat: Driftslampen slukkes.

5.3.2 Luftstremhastighet

1 Trykk pa for & velge:

5 nivaer for luftstrgmhastighet, fra "==" til "!"

=mnill
ﬁ’l Drift med automatisk luftstrgmhastighet
2 Lyddempet drift av innendgrsanlegg. Nar

D,
luftstremhastigheten er innstilt pa "2 reduseres

stgyen fra anlegget.

INFORMASJON

= Hvis anlegget nar innstillingsverdien for temperatur i
modus for kjgling eller oppvarming, stanser viften.

= Du kan IKKE justere luftstremhastigheten hvis du
bruker driftsmodusen Tarking.

Justere luftstramhastigheten

1 Trykk pa for & endre Iuftstreminnstillingen i
felgende rekkefglge:

V7 - PR ) ¥

5.3.3 Luftstremretning

Nar. Justerer luftstremretningen etter gnske.

FTXP20~35M5V1B/B9
R32 Delt serie
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5 Bruk

Hva. Systemet retter inn luftstremmen forskjellig, avhengig av
brukerens valg (bevegelig eller fast stilling). Det skjer ved at de
vertikale bladene beveges.

Innstilling Luftstremretning
CE Automatisk vertikal | Beveger seg opp og ned.
bevegelse
[—] Blir stdende fast.
FORSIKTIG

= Bruk ALLTID brukergrensesnittet (f.eks. tradlgs
fiernkontroll) til & justere klaffens vinkel. Hvis klaffen
beveger seg og du beveger den for hand, vil
mekanismen ga i stykker.

= Veer forsiktig nar du justerer lamellene. Innenfor
luftutlgpet roterer ev vifte i hgy hastighet.

Det bevegelige omradet for klaffen varierer i henhold il
driftsmodusen. Klaffen stanser i gvre stilling nar luftstremhastigheten
reduseres nar anlegget er stilt til & svinge opp og ned.

a Klaffomrade under kjgling eller tarking
b Klaffomrade under oppvarming
c Klaffomrade under kun viftedrift

Nar. Justerer luftstremretningen etter gnske.

Hva. Systemet retter inn luftstremmen forskjellig, avhengig av
brukerens valg (bevegelig eller fast stilling). Det skjer ved at de
horisontale bladene (klaffene) eller vertikale bladene (lamellene)
flyttes.

Innstilling Luftstremretning
(& Automatisk vertikal | Beveger seg opp og ned.
bevegelse
@ Automatisk Beveger seg fra side til side.

horisontal bevegelse

G, 5.
luftstremretning

Beveger seg vekselvis opp og ned og
fra side til side

[—] Blir stdende fast.

A FORSIKTIG

Bruk ALLTID den tradlgse fiernkontrollen eller annet
brukergrensesnitt (hvis aktuelt) til & justere posisjonen til
klaffene og lamellene. Hvis klaffene og lamellene beveger
seg og du flytter dem for hand med makt, vil mekanismen
ga i stykker.

Det bevegelige omradet for klaffen varierer i henhold il
driftsmodusen. Klaffen stanser i gvre stilling nar luftstremhastigheten
reduseres nar anlegget er stilt til & svinge opp og ned.

Justere luftstremretningen

CZSWING

1 Trykk pa for & bruke automatisk sving.

Resultat: Displayet viser (:%

Resultat: Klaffen (horisontalt blad) begynner a svinge.

2 Trykk pa CZSWING

fast stilling.

nar klaffen star i gnsket posisjon for & bruke

Resultat: Cé— forsvinner fra skjermen.

Justere lamellene (vertikale blader)

1 Hold pa 1 eller begge knottene og beveg lamellene.

a Knotter

INFORMASJON

Nar enheten er installert i hjgrnet av et rom, bgr retningen
pa lamellene vende bort fra veggen. Effekten synker
dersom en vegg stenger for luften.

5.34 Drift med komfortabel luftstrem

Denne funksjonen kan brukes i driftsmodus med oppvarming eller
kjeling. Det gir en behagelig luftstram som IKKE kommer i direkte
kontakt med mennesker. Systemet stiller automatisk den faste
luftstromretning  oppover i  kjglemodus og nedover i
oppvarmingsmodus.

Driftsmodus med kjoling Driftsmodus med oppvarming

‘ — ——
—

SN

/~—\

. INFORMASJON

Kraftig drift og drift med komfortabel luftstram kan ikke
brukes samtidig. Sist valgte funksjon har prioritet. Hvis
automatisk vertikal bevegelse er valgt, vil drift med
komfortabel luftstrem annulleres.

Starte/stanse drift med Komfortabel luftstrem

COMFORT
1 Trykk pa for & starte.

Resultat: Klaffstillingen endres, @ vises pa skjermen og
luftstramhastigheten stilles pa automatisk.

Modus Plassering av klaffer...
Kjole/Tarke Opp
Oppvarming Ned

Merknad: Komfort-drift er IKKE tilgjengelig i Kun vifte-modus.
COMFORT

2 Trykk pa for & stanse.

Resultat: Klaffen gar tilbake til stillingen fra for valg av Komfortabel
luftstram; @ forsvinner fra skjermen.

5.3.5 Kraftig drift

Denne innstillingen maksimerer avkjglings-/oppvarmingseffekten
raskt i alle driftsmodi. Du kan oppna maksimal kapasitet.

Driftshandbok
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5 Bruk

INFORMASJON

Kraftig drift KAN IKKE brukes samtidig med @konomisk
drift eller drift med Komfortabel Iuftstram. Sist valgte
funksjon har prioritet.

Kraftig drift gker IKKE kapasiteten til enheten hvis den
allerede kjgrer med maksimal kapasitet.

Starte/stanse Kraftig drift

1 Trykk pa for a starte.

Resultat: LP vises pa skjermen. Kraftig drift gar i 20 minutter;
deretter gar driften tilbake til tidligere innstilt modus.

2 Trykk pa for & stanse.

Resultat: 43 forsvinner fra skjermen.
Merknad: Kraftig drift kan bare stilles nar anlegget kjgrer. Hvis du
trykker pa eller hvis du endrer driftsmodus, avbrytes driften:

forsvinner fra skjermen.

5.3.6 @konomisk drift

Dette er en funksjon som segrger for effektiv drift ved & begrense
verdien for maksimalt stremforbruk. Denne funksjonen er nyttig i
tilfeller der du ma passe pa at en strgmbryter ikke utlgses nar
produktet kjgres ved siden av annet utstyr.

INFORMASJON

= Kraftig drift og @konomisk drift KAN IKKE brukes
samtidig. Sist valgte funksjon har prioritet.

= Q@konomisk  drift reduserer  utendgrsenhetens
stremforbruk  ved & begrense kompressorens
rotasjonshastighet. Hvis stremforbruket allerede er lavt,
vil IKKE @konomisk drift redusere stremforbruket
ytterligere.

Starte/stanse @konomisk drift

1 Trykk pa for a starte.
Resultat: -\-r vises pa skjermen.

2 Trykk pa for a stanse.

Resultat: \r forsvinner fra skjermen.

5.3.7  Drift med tidsbryter AV/PA

Tidsbryterfunksjoner er praktiske for a sla anlegget av/pa automatisk
om kvelden eller om morgenen. Du kan ogsa bruke tidsbryter AV og
tidsbryter PA i kombinasjon.

INFORMASJON

Programmer tidsbryteren pa nytt hvis:
= En bryter har slatt av anlegget.
= Strgmbrudd.

= Etter & ha skiftet batterier i den tradlgse fiernkontrollen.

Starte/stanse drift med tidsbryter PA

Bruk denne funksjonen hvis anlegget IKKE kjgrer og du vil starte det
etter en bestemt tid.

1 Trykk pa .

D)
Resultat: ON #HR. Vises pa skjermen, og tidsbryterlampen
lyser.

2 Trykk pa én gang til hvis du vil endre tidsinnstillingen.

INFORMASJON

Hver gang man trykker pa , gar tiden fram med 1
time. Tiden kan stilles til mellom 1 og 12 timer.

Eksempel: Hvis ON &2 HR. stilles nar anlegget IKKE kjgrer, vil
driften starte etter 2 timer.

3 Trykk pa for & annullere innstillingen.

O]
Resultat: ON og tidsinnstilingen forsvinner fra skjermen, og
tidsbryterlampen slukkes.

Starte/stanse drift med tidsbryter AV

Bruk denne funksjonen hvis anlegget er i gang og du vil stanse
driften etter en bestemt tid.

1 Trykk pa .
D
Resultat: OFF#HR. Vises pa skjermen, og tidsbryterlampen

lyser.

2 Trykk pa én gang til hvis du vil endre tidsinnstillingen.

INFORMASJON

Hver gang man trykker pa , gar tiden fram med 1
time. Tiden kan stilles til mellom 1 og 12 timer.

Eksempel: Hvis OFF ZJHR. stilles nar anlegget er i gang, vil driften
stanse etter 5 timer.

3 Trykk pa for & annullere innstillingen.

Resultat: OFF og tidsinnstillingen forsvinner fra skjermen, og
tidsbryterlampen slukkes.

INFORMASJON

Nattstillingsmodus

Nar TIDSBRYTER AV er stilt, justerer
luftkondisjoneringsanlegget automatisk
temperaturinnstillingen (0,5°C opp ved kjgling og 2,0°C
ned ved oppvarming) for & forhindre overdreven kjgling/
oppvarming og sikre komfortabel sgvntemperatur.

INFORMASJON

Nar du har stilt inn tidsbryter PA/AV, lagres tidsinnstillingen
i minnet. Minnet nullstilles nar batteriene til den tradlgse
fiernkontrollen skiftes.

Nattstillingsmodus

Nar TIDSBRYTER AV er stilt, justerer
luftkondisjoneringsanlegget automatisk
temperaturinnstillingen (0,5°C opp ved kjgling og 2,0°C
ned ved oppvarming) for & forhindre overdreven kjgling/
oppvarming og sikre komfortabel sgvntemperatur.

Kombinere tidsbryter AV og tidsbryter PA

1 Se "Starte/stanse drift med tidsbryter AV" [» 9] og "Starte/
stanse drift med tidsbryter PA" [» 9] for & stille tidsbryterne.

Resultat: OFF og ON vises pa skjermen.

2 Eksempel pa hva som vises hvis du kombinerer de 2

JHR.® [
JOFFON

tidsbryterne:

3 Se "Starte/stanse drift med tidsbryter AV" [» 9] og "Starte/
stanse drift med tidsbryter PA" [» 9] for & stille tidsbryterne.

Resultat: OFF og ON vises pa skjermen.
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6 Energisparing og optimal drift

Eksempel:
5.8 Tn
4 Dersom ON_£-fHR.OFF HR. stiles nar enheten er i
gang.

6

Resultat: Driften stanser om 1 time og starter deretter 7 timer
senere.

l@ ’:0 S C
Dersom ON & HR.OFF ~tHR. stilles nar enheten IKKE er

i gang.
Resultat: Driften starter om 2 timer og stanser deretter 3 timer
senere.

Energisparing og optimal drift

INFORMASJON

= Enheten bruker stram, selv om bryteren slas AV.

= Nar stremmen slas pa igjen etter et strembrudd,
gjenopptas tidligere valgte modus.

A FORSIKTIG

Utsett ALDRI sma barn, planter eller dyr direkte for
luftstrammen.

MERKNAD

IKKE plasser noe under innendgrs- eller utendarsanlegget
som ikke ma utsettes for fuktighet. Ellers kan kondens fra
anlegget eller kjglemediergrene, smuss fra luftfilteret eller
tett drenering fore til at det drypper og skade eller skitne til
det som matte befinne seg under anlegget.

A ADVARSEL

IKKE plasser brennbare sprayflasker naer
luftkondisjoneringsanlegget, og IKKE bruk spray naer
anlegget. Ellers kan det fere til brann.

A FORSIKTIG

IKKE la anlegget veaere i gang hvis du bruker insektmiddel
av forstgvingstype i rommet. Kjemikalier kan samles i
anlegget og medfere helsefare for personer med
kjemikalieallergi.

7

71

Vedlikehold og service

Oversikt: vedlikehold og service

Montgren ma foreta vedlikeholdet arlig.

Om kjolemediet

Dette produktet inneholder fluoriserte drivhusgasser. Gassene ma
IKKE luftes ut i atmosfaeren.

Kjolemiddeltype: R32
Verdi for globalt oppvarmingspotensiale (GWP): 675

MERKNAD

Gjeldende lovgivning om fluoriserte drivhusgasser
krever at mengden pafylt kjglemedium i anlegget angis i
bade vekt og CO,-ekvivalenter.

Formel for & beregne mengden i tonn CO,-ekvivalenter:
GWP-verdien av kjolemediet x total mengde pafylt
kjglemedium [i kg] / 1000

Ta kontakt med montgren hvis du vil ha mer informasjon.

ADVARSEL

= Kjglemediet i enheten er svakt antennelig, men det
lekker normalt IKKE. Hvis det lekker kjglemedium ut i
rommet som kommer i kontakt med flammen fra en
brenner, et varmeapparat eller en gasskomfyr, kan det
fgre til at det dannes skadelig gass.

= Sla AV alle lettantennelige varmeapparater, luft ut
rommet, og ta kontakt med forhandleren der du kjgpte
anlegget.

= Anlegget ma IKKE brukes fer servicepersonell kan
bekrefte at delen der kjglemedielekkasjen oppstod, er

reparert.

ADVARSEL

= Deler fra kjslemediesyklusen ma IKKE perforeres eller
brennes.

= Bruk IKKE andre vaskemidler eller midler som

fremskynder avisingen enn dem som anbefales av
produsenten.

= Veer oppmerksom pa at kjglemediet i systemet er uten
lukt.

A ADVARSEL

Anlegget skal plasseres i et rom uten fungerende
antenningskilder (for eksempel apen flamme eller
gassapparat eller elektrisk varmeapparat i drift).

MERKNAD

Vedlikeholdet MA utfgres av autorisert monter eller
servicerepresentant.

Vi anbefaler at vedlikehold utfgres minst én gang i aret.
Gjeldende forskrifter kan imidlertid kreve kortere
vedlikeholdsintervall.

FARE: FARE FOR D@DELIG ELEKTROSJOKK

Serg for & STANSE all drift og stremtilfersel nar du skal
rengjere luftkondisjoneringsanlegget eller luftfilteret. Ellers
kan det forarsake elektrisk stet eller personskade.

A ADVARSEL

For a hindre elektrisk stgt eller brann:
= Enheten ma IKKE spyles.
= IKKE bruk enheten med vate hender.

= IKKE plasser gjenstander med vann enheten.

A FORSIKTIG

Kontroller at anleggets stativ og koblinger ikke er skadet
etter lengre tids bruk. Hvis disse er skadet, kan anlegget
velte og forarsake personskade.

A FORSIKTIG

Bergr IKKE varmevekslerens ribber. Disse ribbene er
skarpe og kan medfgre kuttskader.

A ADVARSEL

Det ma vises forsiktighet med stiger ved arbeid i hgyden.
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7 Vedlikehold og service

7.2 Rengjore innendgrsanlegget og
den tradlgse fjernkontrollen

MERKNAD

Bruk IKKE bensin, benzen, tynner, poleringspulver eller
flytende insektmiddel. Mulige konsekvens: Misfarging
og deformasjon.

= Bruk IKKE vann som er varmere enn 40°C. Mulige
konsekvens: Misfarging og deformasjon.

= |KKE bruk poleringsmidler.

= IKKE bruk skurebgrste. Mulige
Overflatebehandlingen vil flasse av.

konsekvens:

= Sluttbrukere skal ALDRI rengjgre innvendige deler pa
anlegget selv. Dette arbeidet ma utfgres av kvalifisert
servicepersonell. Kontakt forhandleren.

A FARE: FARE FOR D@DELIG ELEKTROSJOKK

For rengjering ma anlegget stanses, sla AV bryteren eller
trekk ut stremledningen. Ellers kan det forarsake elektrisk
stat eller personskade.

1 Rengjer over med en myk klut. Hvis det er vanskelig & fierne
flekker, kan du bruke vann eller ngytralt vaskemiddel.

7.3 Rengjore frontpanelet

P

1 Rengjer frontpanelet med en myk klut. Hvis det er vanskelig &
fierne flekker, kan du bruke vann eller ngytralt vaskemiddel.

7.4 Rengjore luftfiltrene

1 Trykk pa knasten pa midten av hvert luftfilter og trekk det ned.
2 Trekk ut luftfiltrene.

a Knast

4 Rengjer luftfiltrene med vann eller stgvsuger.

5 Blgtlegg dem i lunkent vann i ca. 10 til 15 minutter.

6 Sett pa plass alle filtrene.

INFORMASJON

= Huvis stovet IKKE er lett a fierne, kan de vaskes med
ngytralt vaskemiddel utspedd i lunkent vann. Terk
luftfiltrene i skyggen.

= Det anbefales at luftfiltrene rengjgres hver 2. uke.

INFORMASJON

= Huvis stgvet IKKE er lett & fierne, vaskes luftfiltrene med
ngytralt vaskemiddel utspedd i lunkent vann. Terk
luftfiltrene i skyggen.

= Husk a fierne luktfjerningsfilteret og selvpartikkelfilteret.

= Det anbefales at luftfiltrene rengjgres hver 2. uke.

7.5 Rengjore luktfjerningsfilter og
solvpartikkelfilter (Ag-ion-filter)

. INFORMASJON

Rengjer filteret med vann hver 6. maned.

1 Ta luktfierningsfilteret og sglvpartikkelfilteret ut av knastene.

~N
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a Knaster

2 Fjern stovet fra filteret med stgvsuger.
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8 Feilsgking

3 Blatlegg filteret i varmt vann i 10 til 15 minutter. Du ma IKKE ta
filteret ut av rammen.

4 Etter vask rister du av overskytende vann og lar filteret tarke i
skyggen. Du ma IKKE vri opp filteret for & fa ut vannet.

7.6 Skifte luktfjerningsfilter og
solvpartikkelfilter (Ag-ion-filter)

. INFORMASJON
Skift filter hvert 3. ar.

1 Lasne filteret fra knastene pa filterrammen, og skift ut filteret
med det nye.

. INFORMASJON
= IKKE kast filterrammen, men bruk den om igjen.

= Kast det gamle filteret som ikke-brennbart avfall.

7.7 Lukke frontpanelet

1 Sett pa plass filtrene slik de var.

2 Trykk forsiktig pa frontpanelet pa hver side og pa midten til du
hgrer et klikk.

-
¥ N NN

p\—

7.8 Ta hensyn til folgende for
langvarig stillstand

Bruk enheten i kun vifte-modus i flere timer for a terke innsiden av
enheten.

1 Trykk pa og velg drift med kun vifte.

2 Trykk pa for a starte driften.

3 Still modus pa kun vifte-modus ved a trykke pa FANONLY).
knappen for a tgrke innsiden av enheten.
Sla AV bryteren nar driften stanser.
Rengjer luftfiltrene og sett dem tilbake i opprinnelig stilling.

Ta ut batteriene fra den tradlgse fjernkontrollen.

. INFORMASJON

Det anbefales & fa utfert periodisk vedlikehold av en
spesialist. Kontakt forhandleren for vedlikehold utfert av
spesialist. Vedlikeholdskostnadene ma dekkes av kunden.

Under visse driftsforhold kan innsiden av enheten bli
skitten etter flere sesongers bruk. Dette gir darlig effekt.

8 Feilsgking

Hvis noen av fglgende funksjonsfeil skulle oppsta, felger du tiltakene
som beskrevet nedenfor og kontakter forhandleren.

A ADVARSEL

Stans all drift og sla AV stremmen hvis det skjer noe
uvanlig (brent lukt, osv.).

Hvis anlegget fortsetter a kjere under slike forhold, kan
dette fore til at anlegget @delegges, eller at det oppstar
elektrisk stgt eller brann. Kontakt forhandleren.

Systemet MA repareres av kvalifisert servicepersonell.

Funksjonsfeil Tiltak

Hvis en sikkerhetsanordning, f.eks. en |Sla AV

sikring, en bryter eller en jordfeilbryter, |hovedstrgmtilfgrselen.
slar ut, eller hvis PA/AV-bryteren IKKE
fungerer skikkelig.

Stans all drift.
Operasjonsbryteren fungerer IKKE bra. |Sla AV strammen.

Hvis det lekker vann fra anlegget.

Hvis symbolet pa brukergrensesnittet
viser anleggsnummeret, driftslampen
blinker og funksjonsfeilkoden vises.

Gi beskjed til montgren
om funksjonsfeilkoden.

Hvis systemet IKKE fungerer som det skal, med unntak av de
tilfellene som er nevnt ovenfor, og ingen av de ovennevnte
funksjonsfeilene ser ut til & veere il stede, skal systemet undersgkes
etter folgende prosedyrer.

INFORMASJON

Se i referanseguiden pa http://www.daikineurope.com/
support-and-manuals/product-information/ for flere tips om
feilsgking.

Hvis det ikke er mulig & lgse problemet selv etter at du har kontrollert
alle punktene ovenfor, kontakter du montgren og oppgir symptomer,
fullstendig modellnavn pa anlegget (med produksjonsnummeret, hvis
mulig), og installeringsdatoen (stdr muligens oppfert pa
garantikortet).

8.1 Symptomer som IKKE er
funksjonsfeil pa systemet

Folgende symptomer er IKKE funksjonsfeil pa systemet:

8.1.1 Symptom: Lyden av rennende vann

= Denne lyden forarsakes av at kjglemediet stremmer gjennom
anlegget.

= Dette lyden kan oppsta nar vann renner bort fra anlegget ved
kjaling eller tarking.

8.1.2 Symptom: Det hores en blaselyd

Denne lyden genereres nar kjglemedieretningen endres (f.eks. ved
bytte fra kjgling til oppvarming).

8.1.3 Symptom: Det hores en tikkelyd

Denne lyden dannes nar enheten utvider seg eller trekker seg
sammen ved temperaturendringer.

8.14 Symptom: Det hares en plystrelyd

Denne lyden dannes nar kjglemediestremningen under avriming.

Driftshandbok
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9 Kassering

8.1.5 Symptom: Klikkelyd som hgres under drift

eller ved stillstand

Denne lyden dannes nar reguleringsventilene for kjglemedium eller
elektriske deler er i gang.

8.1.6

Denne lyden hgres nar en ekstern enhet suger Iuft ut av rommet
(f.eks. avtrekksvifte) mens darer og vinduer i rommet er stengt. Apne
derer eller vinduer, eller sla av viften.

Symptom: Det hgres en klaprelyd

8.1.7  Symptom: Det kommer hvit take ut av et

anlegg (innendgrsanlegg)

= Nar luftfuktigheten er hgy under kjgledrift (pa steder med mye olje
og stev). Dersom innsiden av et innendgrsanlegg er ekstremt
forurenset, vil temperaturfordelingen inne i rommet bli ujevn. Det
er ngdvendig & rengjgre innsiden av innendgrsanlegget. Sper
forhandleren om ytterligere detaljer om rengjering av anlegget.
Slik rengjering skal foretas av kvalifisert servicepersonell.

= Nar luftkondisjoneringsanlegget kobles om til oppvarming etter
avising. Fuktighet som er dannet under avising, gar over til damp
og presses ut.

8.1.8

Anlegget kan absorbere lukt fra rom, mgbler, sigaretter osv., og avgi
denne lukten senere.

Symptom: Anleggene kan avgi lukt

8.1.9 Symptom: Utendegrsviften gar nar

luftkondisjoneringsenheten ikke er i drift

= Etter at enheten er stanset. Utendgrsviften fortsetter a ga i 30
sekunder for & beskytte enheten.

= Nar luftkondisjoneringsenheten ikke er i drift. Hvis
utendgrstemperaturen er sveert hgy, begynner utendgrsviften & ga
for & beskytte enheten.

8.2 Lose problemer basert pa feilkoder

Feildiagnostisering via den tradlgse fjernkontrollen

Hvis det oppstar problemer med anlegget, kan du finne feilen ved a
kontrollere feilkoden pa den tradlgse fiernkontrollen. Det er viktig a
forsta problemet og treffe mottiltak fer du tilbakestiller feilkoden.
Dette bgr gjgres av en kvalifisert installater eller din lokale
forhandler.

INFORMASJON

Se i servicehandboken for:

= Full feilkodeliste

= Mer detaljerte retningslinjer for feilsgking av hver feil

Kontrollere feilkoden pa den tradlgse fjernkontrollen

System

Feilkode Beskrivelse

i Normal

ug Lite kjiglemedium

ue Registrering av overspenning

uy Signaloverfgringsfeil (mellom innendgrs- og
utendgrsanlegget)

UR Feil ved kombinert innendgrs-/utendgrsanlegg

Innendgrsanlegg

Feilkode Beskrivelse

R Kretskortfeil for innendgrsanlegg

fAS Frysevern eller hgytrykkskontroll

AE Viftemotorfeil (DC-motor)

L Termistorfeil pa innendgrs varmeveksler
s Termistorfeil for romtemperatur

Utendorsanlegg

Feilkode Beskrivelse
£R Feil pa 4-veisventil
£l Kretskortfeil for utendgrsanlegg
£5 Overbelastning aktivert (kompressor overbelastet)
&6 Kompressorlas
7 Likestremviftelas
£8 Overstrgm pa inngangseffekt
F3 Temperaturregulering for utlgpsrer
Fb Heytrykkskontroll (i kjglemodus)
0 Awvik i kompressorsystemsensor
HE Avvik posisjonssensor
HE Folerfeil for likestremspenning/stremsensor
HS Termistorfeil for utendgrsanlegg
J3 Termistorfeil for utlgpsrer
Jb Termistorfeil pa utenders varmeveksler
L3 Varmefeil elektriske deler
Ly Temperaturstigning i varmestralingsribbe
LS Jyeblikkelig overstrgm inverter (DC)
Py Termistorfeil pa varmestralingsribbe
F8 Intern temperaturfeil i kompressor

9

Kassering

MERKNAD

Systemet ma IKKE demonteres pa egen hand. Systemet
ma demonteres og kjglemiddelet, oljen og eventuelle
andre deler MA tas hand om i overensstemmelse med

1 Rett den tradlgse fiernkontrollen mot anlegget, og trykk pa aktuell lovgivning. Anleggene MA handteres ved et
i ca. 5 sekunder. spesialanlegg for gjenbruk, resirkulering og gjenvinning.
Resultat: 00 blinker pa displayet for temperaturinnstilling.

2 Rett den tradlgse fjernkontrollen mot anlegget, og trykk
gjentatte ganger pa til du hgrer en vedvarende pipetone.

Resultat: Na vises koden i displayet.
INFORMASJON
= En kort pipetone og 2 etterfglgende pipetoner indikerer
koder som ikke samsvarer.
= Vil du avbryte kodevisningen, holder du m inne i
5 sekunder. Koden forsvinner ogsa fra displayet hvis
man IKKE trykker pa knappen innenfor 1 minutt.
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