














4 POLSKI

Filtr powietrza

1. Wyciagnac filtry powietrza.
« Otworzy¢ przedni panel.
« Pchna¢ klapke na srodku kazdego filtra powietrza lekko do géry i nastepnie
pociagna¢ w dot.
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2. Umyc filtry powietrza wodg lub oczyscic je odkurzaczem.
- Zaleca sie mycie filtrow powietrza co 2 tygodnie.

Gdy kurz nie schodzi fatwo.

« Umyc¢ filtry powietrza z zastosowaniem
neutralnego detergentu rozciericzonego letnia 2) Pociagnac w det

woda, a nastepnie wysuszyc¢ w cieniu.
« Nalezy wyjac tytanowo-apatytowy filtr eliminujacy
zapachy. Patrz “Filtr przeciwzapachowy".

3. Wstawic filtry z powrotem na miejsce i powoli zamkna¢ przedni panel. e R
« Przycisna¢ przedni panel z obu stron i na srodku. « “ N |

*W przypadku niektérych modeli wyglad jednostki wewnetrznej moze by¢ inny.
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- Podczas wymontowania i zamontowania filtra nie dotykac gotymi dtorimi aluminiowych zeberek.

B Filtr przeciwzapachowy
Tytanowo-apatytowy filtr eliminujacy zapachy mozna odnowié w procesie mycia woda co 6 miesiecy.
Zalecamy wymiane takiego filtra co 3 lata.

1. Wyjac tytanowo-apatytowy filtr eliminujacy
zapachy.
- Otworzy¢ przedni panel i wyciggnac filtr powietrza
- Zdjac tytanowo-apatytowy filtr eliminujacy
zapachy z tylnej czesci filtra powietrza.

B przeciwzapachowy

Pokrywa

2. Oczysci¢ lub wymienic tytanowo-apatytowy filtr eliminujacy zapachy.
[Konserwacjal
+ Odkurzy¢ i namoczy¢ filtr w letniej wodzie na okoto 10 do 15 minut, jesli zanieczyszczenie jest silne.
- Po umyciu strzepnac resztki wody i wysuszy¢ w cieniu.
[Wymiana]

« Zdjac z tylnej czesci filtra powietrza tytanowo-apatytowy
filtr eliminujacy zapachy.
« Zutylizowac stary filtr jako niepalny $miec.

3. Wstawic filtry z powrotem na miejsce i zamknac panel czotowy. e R
+ Przycisna¢ panel czotowy z obu stron i na srodku. \
Y] N |

*W przypadku niektérych modeli wyglad jednostki wewnetrznej moze by¢ inny.




Otwierania przedniego panelu

1. Otworzyc¢ przedni panel.

POLSKI

—
, Wycigcia na
5/jednostce gtéwnej

« Przytrzymac panel w zagtebieniach jednostki gtéwnej 4

(2 wgtebienia po prawej i lewej stronie) i unie$¢ az do
momentu zatrzymania.

2. Wyja¢ przedni panel.

+ Unoszac dalej przedni panel, przesuna¢ go w lewo
i pociggna¢ do przodu. Zostanie odtaczony sworzen
z lewej strony. Przesuna¢ prawy sworzefn w prawo

i pociggna¢ do przodu w celu wyjecia panelu.

3. Zamocowac przedni panel.
« Ustawi¢ prawy i lewy sworzen w jednej linii z rowkami

i wcisnac je do konca.

+ Delikatnie zamkna¢ przedni panel. (Przycisna¢ panel

czotowy na obu koncach i na srodku.)
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- Nie dotykac metalowych czesci jednostki wewnetrznej. Mogtoby to doprowadzi¢ do obrazen ciata.
+ Zdejmujac lub zaktadajac panel przedni, nalezy zabezpieczy¢ panel podtrzymujac reka tak, aby nie

upadt.

» Do czyszczenia nie nalezy uzywa¢ wody o temperaturze wyzszej niz 40°C, benzenu, benzyny,
rozcienczalnika ani lotnych olejkéw, srodkéw do polerowania, szczotki do szorowania ani innych

materiatow.

- Po zakoniczeniu czyszczenia, nalezy upewnic sig, ze panel przedni jest bezpiecznie zamocowany.
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Postepowanie w przypadku, gdy urzadzenie nie bedzie uzywane przez dtuzszy okres czasu

Uruchomi¢ urzadzenie na
2 godziny z nastepujacym
ustawieniem.

Tryb pracy: chtodzenie

Temperatura: 30°C/86°F
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Wyjac¢ wtyczke przewodu
zasilajacego. Jesdli do
zasilania urzadzenia
uzywany jest niezalezny
obwdd elektryczny, nalezy
odcia¢ ten obwad.

Wyja¢ baterie ze zdalnego
sterownika.




-
ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

W razie pytan dotyczacych czesci zamiennych, prosimy o kontakt z autoryzowanym dealerem. Z chwila
zauwazenia jakiejkolwiek usterki w dziataniu klimatyzatora, nalezy natychmiast wytaczy¢ zasilanie
jednostki. Sprawdzi¢ nastepujace przyczyny usterek i niektére proste wskazéwki dotyczace ich usuwania.

POLSKI

Usterka

Przyczyna / Dziatanie

1. Sprezarka nie pracuje przez 3 minuty po
uruchomieniu klimatyzatora.

- Ochrona przed czestym rozruchem. Odczekac
3 do 4 minut do chwili uruchomienia sprezarki.

2. Klimatyzator nie dziafa.

- Awaria zasilania lub potrzeba wymiany
bezpiecznika.

- Odfaczona wtyczka z gniazdka.

- Mozliwe, ze programowany zegar opdznienia
zostat ustawiony nieprawidtowo.

- Jezeli usterka nie zostata usunieta mimo
zastosowania sie do podanych wskazowek, nalezy
skontaktowac sie z instalatorem klimatyzatora.

3. Zbyt maty przeptyw powietrza.

- Filtr powietrza jest zanieczyszczony.

- Drzwi lub okna sg otwarte.

- Wlot zasysanego powietrza i wylot powietrza
sg zatkane.

- Regulowana temperatura nie jest wystarczajaco
wysoka

4. Wyptywajace powietrze ma nieprzyjemny
zapach.

- Przyczyna zapachu moga by¢ papierosy,
czasteczki dymu, perfum itp, ktére przylegaja
do wymiennika.

5. Skraplanie na przedniej obudowie jednostki
wewnetrznej.

- Przyczyna jest wilgotno$¢ powietrza
spowodowana przedtuzajacym sie uzyciem.

- Ustawiona temperatura jest zbyt niska;
zwiekszy¢ temperature i uzytkowac urzadzenie
przy wysokiej predkosci wentylatora.

6. Woda wyptywa z klimatyzatora.

- Wytaczy¢ urzadzenie i zadzwonic po instalatora.

\.

Jezeli usterka utrzymuje sie¢, wezwac dealera / serwisanta.
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« W przypadku zaistnienia jakiegokolwiek konfliktu w interpretacji niniejszej instrukgji lub jej ttumaczenia na
inne jezyki, wersja angielska niniejszej instrukgcji bedzie rozstrzygajaca.
+ Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w specyfikacji i konstrukcji urzadzenia w dowolnej

chwili, bez wczesniejszego powiadomienia.
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