
DAIKIN SZOBAI KLÍMABERENDEZÉS

SZERELÉSI KÉZIKÖNYV
R410A Split rendszerű sorozat

MODELLEK
FTXG25JV1BW FTXG25JV1BS
FTXG35JV1BW FTXG35JV1BS
FTXG50JV1BW FTXG50JV1BS
CTXG50JV1BW CTXG50JV1BS





Tartozékok
Beltéri egység  – ,  

Szerelési alkatrészek
• Szükség esetén szerezze be a megfelelő szerelési alkatrészeket.
• Ha szükség van egy szerelési alkatrészre, a cikkszámát a berendezés modellneve alapján kell kiválasztani. 

 TUDNIVALÓK
• A jobb oldali csőcsatlakozáshoz való oldalsó fedélen egy címke található a vonatkozó biztonsági szabványokkal 

kapcsolatos információkkal. A jobb oldali fedél  jobb oldali csőcsatlakozáshoz való oldalsó fedélre cserélésekor a fedelet 
biztonságosan, a címke eltávolítása nélkül kell felszerelni. 

A berendezés helyének megválasztása
• Az egységek elhelyezéséhez kérje a felhasználó jóváhagyását.

1. Beltéri egység
• A beltéri egységet olyan helyen kell üzembe helyezni, amely: 

1) megfelel a beltéri egység üzembe helyezését mutató ábrák feltételeinek;
2) ahol nem akadályozott a levegőbemenet vagy -kimenet;
3) ahol az egység nincs kitéve közvetlen napsugárzásnak;
4) ahol az egység távol van hő- vagy gőzforrásoktól;
5) ahol nem keletkezik gépolajos gőz (ez csökkenti a beltéri egység élettartamát);
6) ahol hideg (vagy meleg) levegő járja át a helyiséget;
7) ahol az egység nincs elektronikus gyújtóval működő fénycső (inverter vagy gyorsgyújtó típusú) közelében, 

mert ez csökkentheti a távirányító hatótávolságát;
8) ahol az egység legalább 1 méter távolságra van a tévé- vagy rádiókészülékektől (ellenkező esetben torzulhat a kép vagy a hang);
9) és az ajánlott magasságba kell szerelni (1,8 m),

10) ahol nincs mosó berendezés.

2. Vezeték nélküli távirányító
• Kapcsoljon be minden fénycsövet (ha vannak) a szobában, és keresse meg azt a helyet ahol a beltéri egység megfelelően 

veszi a távirányító jeleit (6 méteren belül).

Rögzítőlap 

1

Távirányító-tartó 

1
Üzemeltetési 
kézikönyv 

Szerelési 
kézikönyv

1

Titán-apatit fotokatalitikus 
légtisztító szűrő 

2

AAA szárazelemek LR03 
(alkáli) 

2
Papírsablon
(A papírsablon az utolsó oldal és 
a hátlap belső oldala közé van 
téve. A papírsablon használatát 
lásd a 15. oldalon.)

Bal alsó Jobb alsó

1
Vezeték nélküli 
távirányító  

1

Beltéri egységet rögzítő csavar 
(M4 × 12L) 
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Jobb oldali csőcsatlakozáshoz való oldalsó fedél  Bal oldali csőcsatlakozáshoz való oldalsó fedél  
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Modellnév Alkatrész neve Modellnév Alkatrész neve

FTXG25JV1BW
FTXG35JV1BW
FTXG50JV1BW
CTXG50JV1BW

5003651

FTXG25JV1BS
FTXG35JV1BS
FTXG50JV1BS
CTXG50JV1BS
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CTXG50JV1BW
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CTXG50JV1BS

5003654
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A beltéri egység üzembe helyezésének ábrái
■ A beltéri egység felszerelésének módja.

Akassza az alsó keret kampóit a rögzítőlapba. Ha nehéz felakasztani, távolítsa el az elülső rácsot.

A rögzítőlapot olyan falra kell szerelni, amely elbírja a beltéri egység súlyát.

 Titán-apatit fotokatalitikus légtisztító szűrő (2)

A szervizfedél levétele
A szervizfedél levehető kivitelű.

A levétel módja
1) Távolítsa el az szervizfedél csavarjait.
2) Húzza a fogantyút ferdén lefelé a nyíl irányába.
3) Húzza le.

Mielőtt a távirányító tartóját a falra csavarozná, ellenőrizze, hogy a beltéri egység megfelelően veszi-e a jeleket.

1  Rögzítőlap
2 Kapocs
3 Alsó keret
4 Elülső rács

1  Rögzítőlap
2 Csavarok (nem tartozék: M4 × 25L)

1 Levegőszűrő
2 Titán-apatit fotokatalitikus légtisztító 

szűrő
3 Kampó
3 Fül
4 Szűrőkeret

1  Vezeték nélküli távirányító
2  Távirányító-tartó
3 Távirányító-tartó rögzítőcsavarok

(nem tartozék: M3 × 20L)
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FIGYELŐ SZEM szenzor
 TUDNIVALÓK
• Ne ütögesse, és ne nyomja erővel a FIGYELŐ SZEM szenzort. Ez az alkatrész sérülését vagy hibás működését okozhatja.
• Ne tegyen nagyobb tárgyat a szenzor közelébe. Tartsa távol a szenzor érzékelési terétől a fűtőkészülékeket vagy 

légnedvesítőket.

1 Min. 100 mm a mennyezettől
2 Min. 50 mm a falaktól (mindkét oldalon)
3 Elülső panel
4 Csavarok (M4 x 16L)

* Az elülső rács levételéhez lásd: Az elülső rács le- és felszerelése, 6. oldal.
5 FIGYELŐ SZEM szenzor
6 A rést tömítse kittel.
7 Vágja méretre a szigetelőcsövet, és tekerje be szalaggal, figyelve hogy a levágott végnél se maradjon szigetelés nélkül 

hagyott rész.
8 Tekerje be a szigetelőcsövet a fedőszalaggal alulról felfelé.
9 Szervizfedél
10 500 mm

Ne legyen semmilyen akadály a jelvevő alatt 500 mm-en belül.
Ellenkező esetben az akadályok ronthatják a vevő vételi teljesítményét, és lerövidülhet a vételi távolság.
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Üzembe helyezés előtti előkészület
1. Az elülső panel le- és felszerelése 

• Az eltávolítás módja
1) Illessze az ujjait a beltéri egység bal és jobb oldalán 

található bemélyedésekbe, és nyissa fel az elülső panelt 
a vízszintesnél magasabbra.

2) Emelje meg a bal és jobb oldalon az elülső panel 
zárófüleit, majd csúsztassa felfelé az elülső panel zárait.

3) Távolítsa el panel forgócsapjait mindkét oldalon a 
forgócsaplyukakból, és vegye le az elülső panelt.

• A felszerelés módja
1) Helyezze be panel forgócsapjait mindkét oldalon a forgócsaplyukakba.
2) Csúsztassa lefelé az elülső panel zárait, majd a füleket kifelé hajtva rögzítse az elülső panel zárait.
3) Ellenőrizze, hogy az elülső panel biztonságosan van-e felszerelve, majd csukja le az elülső panelt. 

A Az eltávolítás módja
1 1) Húzni
2 2) Csúsztatni
3 3) Csúsztatni
4 4) Húzni
5 Elülső panel zárak
6 Elülső panel forgócsap
B A felszerelés módja
1 1) Csúsztatni
2 2) Nyomni
3 Elülső panel forgócsap
4 Nyílás
5 Elülső panel zárak

Az elülső panel nem csukódik le teljesen, ha az elülső panel zárjai nem jól illeszkedik.
C Legalább 90 fokot kinyitni
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2. Az elülső rács le- és felszerelése
• Az eltávolítás módja

1) Vegye le az elülső panelt és a levegőszűrőket.
2) Távolítsa el az szervizfedelet. (Lásd a levétel módját a 3. oldalon.)
3) Vegye ki a vezetékköteget a vezetékszorítóból, majd húzza ki a vezetékköteget a csatlakozóból.
4) Vegye le a jobb oldali fedelet. (2 csavar)

5) Forgassa el a szárnyat (nagy), majd vegye le a szárnyat (kicsi).
6) Nyissa fel a 2 csavartakarót, és vegye ki az elülső rács 4 csavarját.

7) Használjon védőkesztyűt, és két kézzel fogja meg alulról az elülső rácsot, ahogy az ábrán látható.
8) Az elülső rács felső részét megnyomva akassza ki az elülső rácsot a 3 felső kampóból, majd két szélénél fogva húzza 

az elülső rácsot maga felé, végül vegye le az elülső rácsot.

 TUDNIVALÓK
• Használjon védőkesztyűt!

1 Vezetékszorító
2 Csatlakozó
3 Vezetékköteg
4 Csavarok
5 Jobb oldali fedél

Emelje meg a fedelet, és nyissa ki a külső oldal felé.

A A felnyitás módja
1 Felfelé
2 Csavarhúzó
3 4 helyen
4 Szárny (kicsi)

1 Felső kampók
2 1) Emelje meg
3 2) Húzza maga felé
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