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Ohu sisend

Ohu véljund

Klapp (horisontaalne laba)
Ribarest (vertikaalsed labad)
Esipaneel

Mudeli andmesilt

Ruumi temperatuuriandur
Signaali vastuvétja

Tootuli (roheline)

Taimeri tuli (oranz)
Siseseadme liiliti SEES/VALJAS
Ohufilter

—_R e _-TQ s Q0T

SEES/VALJAS

Kui pult pole saadaval, saate kaivitamiseks/peatamiseks kasutada
nuppu SEES/VALJAS. Selle nupu kasutamisel kaivitamiseks
kasutatakse jargmisi satteid.

= Tooreziim = Automaatjuhtimine
= Temperatuuri sate = 25°C

= Ohu vooluhulk = Automaatjuhtimine

2.2 Juhtpuldi kasutusnouded

= Otsene piikesevalgus. ARGE jatke juhtpulti otsesesse
paikesevalgusesse.

= Tolm. Signaali saatjale voi vastuvétjale kogunenud tolm vdib
alandada tundlikkust. Pihkige tolm pehme lapiga ara.

* Luminofoorlambid. Ruumis olevad Iluminofoorlambid véivad
halvendada sidesignaali levikut. Sellisel juhul p66rduge paigaldaja
poole.

= Muud seadmed. Kui juhtpuldi signaalid lilitavad teisi seadmeid,
teisaldage need mujale voi kiisige ndu oma paigaldajalt.

= Kardinad. Veenduge, et seadme ja juhtpuldi vahel POLE signaali
levik tokestatud kardinate vdi muude objektidega.

@ MARKUS

= ARGE laske juhtpulti maha kukkuda.
= ARGE laske juhtpulti mérjaks saada.

221 Koostisosad on jargmised. Juhtpult
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Signaali saatja

LCD-naidik
SEES/VALJAS-nupp
Ventilaatori kiirus
Temperatuuri valimise nupp
Laba liikkumise valikunupp
Taimeri satete tiihistamise nupp
Taimeri nupp SEES

Taimeri nupp VALJAS
Mugava 6huvoolu nupp
Saastureziimi nupp

Reziimi valiku nupp
Suurendatud véimsuse nupp

2.2.2 Olek: juhtpuldi LCD-naidik

v~ Lik)c

VCIHR. © |z G

JIZIOFFON| _amml‘®
lkoon Kirjeldus
Al |Tosreziim = Automaatjuhtimine

Téoreziim = Ohu kuivatamine

Tooreziim = Kitmine

Tooreziim = Jahutamine

Todreziim = Ainult ventilaator

Suurendatud vdimsus on aktiveeritud

Saastlik to6tamine on aktiveeritud

Kasutamine on sisse lilitatud

Sise- ja valisseade on voimelised vastu votma
juhtpuldi signaale

Sattega maaratud temperatuur

Ohu vooluhulk = Automaatjuhtimine

Ohu vooluhulka = Sisendseadme vaikne olek
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3 Kasutuseelsed toimingud

lkoon Kirjeldus
Ohu vooluhulk = Suur
?!!!!
Ohu vooluhulk = Kesksuur
2!!!
Ohu vooluhulk = Keskmine
=ml

Ohu vooluhulk = Keskvaike

=N
5] Ohu vooluhulk = Vike

@ Mugav 6huvool on aktiveeritud

Laba automaatne vertikaalsuund on aktiveeritud

:HR-& Taimeri olek SEES on aktiveeritud
"OHFRF.@ Taimeri olek VALJAS on aktiveeritud
223 Juhtpuldi kasutusvotted

:
a Signaali vastuvétja

1 Suunake siseseadme signaali saatja siseseadme poole (side
saavutamiseks ei tohi see Uletada 7 meetrit).

Tulemus: Kui siseseade votab signaali vastu, siis on kuulda jargmisi
signaale.

Heli Kirjeldus
Kaks luhikest helisignaali Seade kaivitub.

Uks liihike helisignaal Sate on muudetud.

Pikk helisignaal

Seadme t66 on peatatud.

3 Kasutuseelsed toimingud

31 Juhtpuldi hoidiku kinnitamine
seinale

T

a |

M >
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a Juhtpult
b Kruvi
¢ Juhtpuldi hoidik

1 Valige koht, kus signaalide vastuvott on véimalik.

2 Kinnitage hoidik seinale v&i sarnasesse kohta kruvidega.

3 Riputage juhtpult hoidikusse.

3.2 Patareide paigaldamine
Patareid on kasutatavad umbes 1 aasta jooksul.
1 Eemaldage tagakaas.

2 Pange mdlemad patareid korraga sisse.

3 Pange tagakaas oma kohale tagasi.

3.3 Toite sisseliilitamine

1 Lulitage kaitseldliti sisse.

Tulemus: Siseseadme klapp avaneb ja sulgub, et maarata ara
tugiasend.

4 Kasutamine

4.1 Toopiirkond

Tooreziim Toopiirkond

Jahutus®® = Valistemperatuur: —10~46°C

= Sisetemperatuur: 18~32°C
= Ruumi niiskus: <80%
= Valistemperatuur: —15~24°C

Kitmine®

= Sisetemperatuur: 10~30°C
Kuivatamine® = Valistemperatuur: —10~46°C

= Sisetemperatuur: 18~32°C

= Ruumi niiskus: <80%

Kui téétada véljaspool tédpiirkonda, siis ilmneb jargmist.
(a) Ohutusseadis vdib peatada slisteemi to6tamise.
(b) Siseseadmel vdib tekkida kondenseerumine ja ilmneda vee
tilkumine.

4.2 Funktsioonide kasutamine

Funktsioonide kasutamist on selgitatud jargmises tabelis.

Funktsioon ‘
Pohifunktsioonid

Selgitused

Susteemi kaivitamine/peatamine ja
temperatuuri maaramine jargmisteks
toiminguteks.

Tooreziimid ja
temperatuur
= Ruumi Uleskitmine VoI

mahajahutamine.

= Ruumi 6hu ringluse tagamine ilma
kutmise voi jahutamiseta.

= Ruumi niiskuse alandamine.

= Automaatreziimi korral temperatuuri
ja tooreziimi automaatne valimine.

Ohuvoolu suuna muutmine (laba

Ohuvoolu suund

ligutamine v&i hoidmine kinnisasendis)

Kasutusjuhend
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4 Kasutamine

Funktsioon Selgitused

Ruumi puhutava 6hu vooluhulga

@ Ohuvoolu vooluhulk muutmine.

Ohuringluse kiirendamine.

Lisafunktsioonid

Slsteemi juhtimine kui kasutate ruumis

Séastureziim ka teisi kitteseadmeid.

Energia sdastmine.

B Mugava 8huvoolu tagamine, et see El
Mugav Shuvool oleks suunatud inimestele.

B Ruumi kiireks allajahutamiseks voi
Suurendatud véimsus tleskiitmiseks.

Slisteemi automaatlulituseks olekusse
Taimer SEES +

. ar SEES v&i VALJAS.
Taimer véljas

4.3 Tooreziim ja temperatuuri
sattepunkt

Tooreziimide kasutamine. Muutke téoreziimi ja maarake

temperatuur, kui soovite teha jargmist.

= Ruumi tleskitmine véi mahajahutamine

= Ruumi 6hu ringluse tagamine ilma kitmise voi jahutamiseta
= Ruumi niiskuse alandamine

Tooreziimi valimine. Sisteem td6tab erinevalt sdltuvalt kasutaja
valikutest.

Séte Kirjeldus

Slisteem jahutab ruumi maha véi kiitab
Ules kuni temperatuuri sattepunktini.
Selles reziimis lUlitatakse vajaduse
korral jahutamise ja kitmise vahel
automaatselt.

A} Automaatjuhtimine

F_‘l Kuivatamine Sisteem alandab ruumi niiskust
temperatuuri muutmata.

3®% Kiitmine Slsteem ki]t.ab"ruumi Ulgg kuni
temperatuuri sattepunktini.

* Jahutamine Stisteem jahutab ruumi maha kuni

temperatuuri sattepunktini.

Silsteem juhib ainult 6huvoolu

'2‘ Ventilaator
(6huvoolu hulka ja suunda).

Slisteem El reguleeri temperatuuri.

Lisateave:

= Valistemperatuur. Susteemi jahutus- voi kittevoime suureneb kui
valistemperatuur on liiga korge vai liga madal.

= Jaasulatus. Kitmise ajal voib valisseadmes tekkida jaatumine ja
sellega halveneb kuttevoime. Sellisel juhul lllitub sisteem
automaatselt jaasulatusreziimi, et jaa kdrvaldada. Jaa sulatamise
aja El puhu siseseade sooja 6hku.

4.31 Kaivitamine/peatamine ja temperatuuri
maaramine

- ) -
@.@Jﬂ TeIYB: Scade toitab.

L e
DR

IM: Tooreziim = Automaatjuhtimine
@: Toéoreziim = Ohu kuivatamine
e Tooreziim = Kitmine
*: Toé6reziim = Jahutamine
'2’.: Todreziim = Ainult ventilaator
®' \_/
oo
L)) C. Nsitab masratud temperatuuri
1 Vajutage nuppu Uks vOi rohkem korda, et valida
toéoreziim.
Tulemus: Reziim maaratakse jargmises jarjekorras:

2 = @ = & =) & ==p > =

2 Vajutage nuppu , et seade kaivitada.

Tulemus: LCD-naidikul kuvatakse @l]

Tulemus: Té6tamise margutuli sittib.

A
TEMP

3 Vajutage v vOi A nupul . J (ks vdi mitu korda, et valida
soovitud temperatuur.

Markus. Kui kasutate kuivatamise voi ventileerimise reziimi, siis
temperatuuri valida ei saa.

4 Vajutage nuppu , et seade seisata.

Tulemus: @II kaob LCD-naidikult.
Tulemus: To6tamise margutuli kustub.

43.2  Ohu vooluhulk

1 Nupu vajutamisega saate valida jargmist.

>
] | | 5 6hu vooluhulgataset, alates "==" kuni !
ﬁ' l Automaatreziim
3 Siseseadme vaikne t66tamine. Kui 6hu vooluhulk on
9,
seatud tasemele "i", siis t66tab seade summutatud
olekus.

Markus. Kui kasutate reziimi Kuivatamine voi Ainult ventilaator,
siis EI SAA 6hu vooluhulka muuta.

Ohu vooluhulga muutmine

1 Vajutage , et muuta 6hu vooluhulka jargmises jarjekorras:
2

43.3 Ohuvoolu suund

Tooreziimide kasutamine Voimaldab muuta 6huvoolu suunda.
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4 Kasutamine

Tooreziimi valimine Slsteem véimaldab dhuvoolu suunda vastavalt
kasutaja valikule muuta (laba liigutamine v&i hoidmine
kinnisasendis). See toimub laba vertikaalse liigutamisega.

Site Ohuvoolu suund

(:; Vertikaalne Laba liigub Ules ja alla.

automaatne liigutamine

4.3.4 Mugava 6huvoolu funktsiooni kasutamine

Seda funktsiooni saab kasutada toimingute Kiitmine ja Jahutamine
ajal. See annab mugava 6huvoolu, mis POLE otseselt suunatud
inimeste suunas.

Mugava 6huvoolu reziimi kaivitamine/seiskamine

[—] Laba on kinnisasendis.

A ETTEVAATUST

= Kasutage laba nurga muutmiseks ALATI juhtpulti. Kui
laba ligub ja pllate seda kaega takistada, siis
mehhanism puruneb.

= Olge ribide liigutamisega &armiselt ettevaatlik. Ohu
valjundi sees pdorleb ventilaatori to6ratas vaga suurel
kiirusel.

Markus. Laba liigutamise ulatus soéltub téoreziimist. Laba seiskub
Ulemises asendis kui 6hu vooluhulka on muudetud liikumissatte
muutmisega madalamale.

a Laba liikumispiirkond jahutamise ja kuivatamise ajal
b Laba liikumispiirkond kitmise ajal
¢ Laba liikumispiirkond ainult ventilaatori td6tamise ajal

Ohuvoolu suuna muutmine

1 Laba automaatse liigutamise aktiveerimiseks vajutage ¢

Tulemus: LCD- naidikul kuvatakse (:%

Tulemus: Laba (horisontaalne klapp) hakkab liikuma.

2 Kinnisasendi kasutamiseks vajutage nuppu Qi
laba jéuab soovitud asendisse.

, sel ajal kui

Tulemus: G2 kaob LCD-nidikult,

Ribide (vertikaallabade) seadistamine

1 Vbtke kinni Uhest v6i mdlemast nupust ja liigutage ribisid
soovitud suunas.

a Nupud

TEAVE

Kui seade on paigaldatud ruumi nurka, siis peavad ribid
olema suunatud seinast eemale. Kui sein blokib 6hu, siis
ktte tdhusus langeb.

TEAVE

Mugava 6huvoolu funktsiooni EI SAA kasutada samal ajal
suure voimsuse funktsiooniga. Eelis on viimati valitud
funktsioonil. Kui on valitud Glemine véi alumine dhuvoolu
suund, siis mugava dhuvoolu funktsioon tlhistatakse.

COMFORT
1 Kaivitamiseks vajutage .

Tulemus: Klapi asend muutub, LCD-naidikul naidatakse @ ja
6hu vooluhulka muudetakse automaatselt.

Reziim Klapi asend
Jahutamine/Kuivatamine Ules
Kitmine Alla

COMFORT
2 Seiskamiseks vajutage .

Tulemus: Klapp naaseb asendisse, mis oli enne mugava 6huvoolu
reziimi kaivitamist ja LCD-naidikult kaob kuva (:i\\

4.3.5 Suurendatud voimsuse kasutamine

See toiming tdstab kiiresti jahutamise/kiutmise efekti igas
operatsioonireziimis. Seade arendab suurimat voimsust.

Suurendatud voimsuse reziimi kaivitamine/
seiskamine

1 Kaivitamiseks vajutage .

Tulemus: LCD-naidikul kuvatakse ; . Seade tootab
suurendatud voimsuse reziimis 20 minutit, parast seda lilitub
sisse eelmine maaratud reziim.

Ohu vooluhulk

Jahutamine/Kitmine/ = Jahutamise/kitmise efekti
Automaatjuhtimine tostmiseks maksimaalsele
vaartusele, suurendatakse
valisseadme vdimsust.

Reziim

« Ohu vooluhulk on
maksimaalsel sattevaartusel.

Temperatuuri ja 6hu vooluhulga
satteid El SAA muuta.

= Temperatuuri satet
langetatakse 2,5°C vorra.

Kuivatamine

» Ohu vooluhulka ménevérra
tostetakse.

Ohu vooluhulk on maksimaalsel
sattevaartusel.

2 Seiskamiseks vajutage .

Tulemus: L’) kaob LCD-naidikult.

TEAVE

Suurendatud véimsuse reziimi El SAA kasutada koos
saastureziimiga Eelis on viimati valitud funktsioonil.

Ainult ventileerimine

Suurendatud vdimsuse reziimis El tdsteta seadme
vodimsust, kui see juba td6tab maksimaalvdimsusel.

Kasutusjuhend
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5 Energia saastmine ja kasutamine parimal viisil

4.3.6 Saastureziimi kasutamine

See reziim voimaldab tosta tootamise efektiivsust tarbimise
piiramisega maksimaalvéimsusega tdotamise ajal. Seda funktsiooni
tuleb kasutada siis, kui seade to6tab koos teiste tarbijatega, kui on
vaja tagada, et kaitselliliti ei lUlituks Glekoormuse téttu valja.

Saastureziimi kdivitamine/seiskamine

1 Kaivitamiseks vajutage .

Tulemus: LCD-naidikul kuvatakse \-:

2 Seiskamiseks vajutage .

Tulemus: \» kaob LCD-naidikult.

B

Hetke voolutugevus ja vdimsustarve

Aeg

Tavatdd maksimum

Energiasaastureziimis td6tamise maksimum
Tavat6o

Saastureziimi kasutamine

cooTo >

= See graafik on vaid selgitava otstarbega.

= Ohukonditsioneeri  maksimaalne hetke  voolutugevus ja
vbimsustarve saastureziimis soltuvad Uhendatud valisseadmest.

TEAVE

= Mugava dhuvoolu funktsiooni EI SAA kasutada samal
ajal suure voimsuse funktsiooniga. Eelis on viimati
valitud funktsioonil.

= Saasturezim alandab valisseadme vdimsustarvet

kompressori  p&drlemiskiiruse  piiramisega. Kui
vBimsustarve on juba madalal tasemel, siis
saastureziim vdéimsustarvet rohkem El alanda.

43.7 SEES/VALJAS-taimeri kasutamine

Taimerit on mugav kasutada Ohukonditsioneeri sisse/valja
lulitamiseks Oiseks ajaks vdi hommikul. Véimalik on kasutada ka
VALJAS-taimeri ja SEES-taimeri kombinatsiooni.

SEES-taimeri kdivitamine/seiskamine

1 Kaivitamiseks vajutage (oD,

JHR.©
Tulemus: LCD-naidikul kuvatakse # ON ja taimeri margutuli
suttib.

EI TEAVE

Nupu jarjestikulisel vajutamisel muutub taimeri sate
1 tunni vorra. Taimeril saab maarata kellaaega 1 kuni 12
tunni vahel.

2 Seiskamiseks vajutage .

JHR.©
Tulemus: LCD-néidikult kaob #  ON ja taimeri margutuli kustub.

TEAVE

Taimer tuleb uuesti programmeerida jargmistel juhtudel.

= Kaitseldliti on lulitanud seadme valja.
= Toitepinge on katkenud.

= Juhtpuldis on patareid vahetatud.

VALJAS-taimeri kdivitamine/seiskamine

1 Kaivitamiseks vajutage Core),

|HR.©
Tulemus: LCD-naidikul kuvatakse #OFF  ja taimeri margutuli
suttib.

EI TEAVE

Nupu jarjestikulisel vajutamisel muutub taimeri sate
1 tunni vorra. Taimeril saab maarata kellaaega 1 kuni 9
tunni vahel.

2 Seiskamiseks vajutage CoFe),

HR.®
Tulemus: LCD-néidikult kaob #OFF  ja taimeri margutuli kustub.

TEAVE

Kui on seadistatud SEES/VALJAS-taimer, siis ajasatted
salvestatakse mallu. Malu lahtestub, kui juhtpuldi
patareisid vahetatakse.

VALJAS-taimeri kasutamine koos d6reziimiga

Ohukonditsioneer muudab automaatselt
temperatuurisatteid (0,5°C Ulespoole jahutamise ajal ja
2,0°C allapoole kutmise ajal), et valtida ligset jahutamist/
kitmist ja tagada mugav magamise temperatuur.

SEES-taimeri ja VALJAS-taimeri kombineerimine

1 Taimerite seadistamist vaadake jaotisest "SEES-taimeri
kaivitamine/seiskamine" lehekiiljel 7 ja "VALJAS-taimeri
kaivitamine/seiskamine" lehekdljel 7.

Tulemus: LCD-naidikul kuvatakse ON ja OFF.

2 Naide LCD-naidiku kuvadest 2 taimeri kombineerimisel:

HR.©| @& ’
JOFFON
5 Energia saastmine ja

kasutamine parimal viisil

TEAVE

= Seade tarbib elektrienergiat ka siis kui see on lulitatud
olekusse VALJAS.

= Kui seade parast elektrikatkestust uuesti pingestub, siis
taastub viimati valitud reZiim.

A ETTEVAATUST

HOIDKE vaikelapsed, taimed ja koduloomad vahetust
6huvoolust eemal.

A HOIATUS

ARGE paigutage sise- ja/véi vélisseadme alla esemeid,
mis ei vOi saada marjaks. Nendes tingimustes vdib
kondenseerumine pbdhiseadmel voi jahutusaine torudel,
ohufiltrisse kogunenud mustus voi aravoolu ummistumine
pohjustada tilkumist. See vodib kahjustada vo&i rikkuda
seadme alla paigutatud esemeid.

@ MARKUS

ARGE kasutage siisteemi muuks otstarbeks. ARGE
kasutage seadet tappisinstrumentide, toidu, taimede,
loomade vdi kunstiteoste jahutamiseks — see vdib neile
kahjulikult méjuda.
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6 Hooldus ja teenindus

A ETTEVAATUST

ARGE KASUTAGE siisteemi kui ruumi on piserdatud
putukamurki. Kemikaalid vdivad ladestuda seadmesse —
need voivad ohustada nende inimeste tervist, kes on
kemikaalide suhtes Ulitundlikud.

A HOIATUS

ARGE hoidke 6&hukonditsioneeri laheduses pdlevaine
aerosoolpudeleid ja ARGE kasutage laheduses aerosoole.
Vastasel juhul voite tekitada tulekahju.

Jargige jargmisi ettevaatusabindusid, et tagada slsteemi
nduetekohane téotamine.

= Tokestage jahutamise ajal ruumi sisenevat otsest paikesekiirgust
kardinate ja aknakatetega.

= Ohustage ruumi sageli. Pikaajalise kasutamise korral pddrake
téahelepanu ventilatsioonile.

» Hoidke uksed ja aknad suletud. Kui uksed ja aknad jaavad
avatuks, siis 6hk voolab ruumist valja ja p&hjustab sellega
jahtumise voi kiitmise efekti.

= Olge ettevaatlik, et ruumi liigselt MITTE maha jahutada véi kitta.
Energia kokkuhoiuks seadistage temperatuur mdddukale
tasemele.

» ARGE pange mingeid esemeid 6hu sissevétuava véi véljundava
lahedusse. See voib seadme kiutmist/jahutamist hairida ja seade
voib seiskuda.

= Kui seadet El kasutata pika aja jooksul, siis lUlitage toiteldliti valja.
Kui toiteluliti on sisse lUlitatud, siis seade tarbib elektrit. Seadme
sujuvaks to6le hakkamiseks lilitage toide 6 tundi enne kasutamist
sisse.

» Ohuniiskus kondenseerub siis, kui ruumi niiskus on (ile 80% voi
siis kui dreenimistorustik ummistub.

= Reguleerige ruumi temperatuur nduetekohaselt valja, et tagada
mugav keskkond. Valtige liigset kitmist v6i jahutamist. Ruumi
temperatuuri jdudmine maaratud temperatuurini votab veidi aega.
Kaaluge taimeri seadistamisvbimaluste kasutamist.

= Reguleerige dhuvoolu suund vélja, et valtida kulma 6hu pdrandale
kogunemist vbi sooja Ghu lae alla kogunemist. (Lae alla
jahutamise ja kuivatamise ajal ning pérandale kiitmise ajal.)

= Valtige otsese 6huvoolu suunamist ruumisviibijatele.

= Energia saastmiseks kasutage slisteemi soovitatud temperatuuri
vahemikus (26~28°C jahutamisel ja 20~24°C kitmisel).

6 Hooldus ja teenindus

6.1 Ulevaade: hooldus ja teenindus

Paigaldaja peab tegema iga-aastast teenindust.
Teave kiilmaaine kohta

See toode sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase. ARGE laske gaase
atmosfaari.

Kilmaaine tildp: R32

Globaalse soojenemise potentsiaali (GWP) vaartus: 675

@ MARKUS

Euroopas kasutatakse hooldusintervalli valja selgitamiseks
susteemi kogu jahutusaine koguse kasvuhoonegaasi
emissiooni (valjendatuna CO, ekvivalendi tonnidena).
Jargige vastavat seadusandlust.

Kasvuhoonegaaside emissiooni arvutamise meetod:
jahutusaine GWP-vaartus x kogu jahutusaine kogus [kg] /
1000

Lisainfo saamiseks votke Uhendust paigaldajaga.

A HOIATUS

Seadmes olev kiilmaaine on vahesel maaral tuleohtlik,
kuid tavaliselt see El leki. Kui kilmaaine lekib ruumi ja
satub kokkupuutesse poleti, kiitteseadme voi pliidi leegiga,
siis voib tekkida tulekahju véi moodustub tervistkahjustav
gaas.

Lulitage valja kutteainet poletavad seadmed, ventileerige
ruum ja péorduge edasimuija poole, kelle kdest olete toote
ostnud.

Arge kasutage seadet, kuni hooldustdétajad kinnitavad, et
kiilmaaine lekkekoht on kérvaldatud.

A HOIATUS

= ARGE TORGAKE LABI v6i pdletage killmutusahela
osi.

= ARGE KASUTAGE puhastusaineid véi vahendeid
sulatuse kiirendamiseks, valja arvatud need, mis on
tootja poolt soovitatud.

= Votke teadmiseks, et slsteemis olev kilmaaine on
I6hnatu.

A HOIATUS

Seadet tuleb hoida kohas, kus pole pidevalt tootavaid
sliiteallikaid (naiteks lahtist leeki, tootavat gaasi- voi
elektrikltte seadet).

@ MARKUS

Hooldamist tohivad teha AINULT volitatud paigaldajad voi
hooldusettevétted.

Soovitame seadet lasta hooldada vahemalt kord aastas.
Kui siiski vbivad kasutuskohas kehtivad eeskirjad
satestada hooldamisele lihema ajavahemiku.

OHT: ELEKTRILOOGIOHT

Enne 6hukonditsioneeri voi ohufiltrite puhastamist lulitage
seade valja ja Uhendage toitevorgust lahti. Muidu voite
saada elektril6ogi ja see voib pdhjustada kehavigastuse.

A HOIATUS

Elektril66gi voi tulekahju ennetamiseks:
= ARGE loputage seadet.
= ARGE kasutage seadet méargade kétega.

= ARGE asetage seadmele vett sisaldavaid esemeid.

A ETTEVAATUST

Péarast pikaajalist kasutamist kontrollige seadme alust ja
kinniteid vigastuste suhtes. Kui need on vigastatud, vdib
seade maha kukkuda ja pdhjustada vigastusi.

A ETTEVAATUST

~ Arge puudutage soojusvaheti ribisid. Ribide servad on
teravad ja vdivad pdhjustada I6ikehaavasid.

Kasutusjuhend
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6 Hooldus ja teenindus

HOIATUS

Olge redelil olles ettevaatlik, kui tootate suurel korgusel.

6.2 Siseseadme ja juhtpuldi
puhastamine

@ MARKUS

= ARGE kasutage puhastamiseks bensiini, benseeni,
vedeldit, klurimispulbrit ega putukatorjevedelikke.
Voimalik tagajarg: Varvi- ja kujumuutused.

= ARGE kasutage vett v&i 6hku, mille temperatuur on (le
40°C. Voimalik tagajarg: Varvi- ja kujumuutused.

= ARGE kasutage poleerimissegusid.

= ARGE kasutage kiiiirimisharja. Véimalik tagajérg:
Pinnakiht voib lahti kooruda.

A OHT: ELEKTRILOOGIOHT

Enne puhastamist kontrollige, et seade ei to6ta ja lulitage
kaitseluliti valja voi tommake toitejuhtme pistik valja. Muidu
voite saada elektrildogi ja see vdib pdhjustada
kehavigastuse.

1 Puhkige pehme lapiga puhtaks. Kui kinnijgdnud mustust on
raske eemaldada, kasutage naturaalse pesuvahendi lahust.

6.3 Esipaneeli puhastamine

1 Puhkige pehme lapiga puhtaks. Kui kinnijgdnud mustust on
raske eemaldada, kasutage naturaalse pesuvahendi lahust.

6.4  Onhufiltri hooldamise vajadus
Seadme kasutamisel mustunud filtriga on jargmised tagajéarjed:
= 0Ohku ei varskendata,

= Ohku ei saa puhastada,

= kitmine/jahutamine on puudulik,

= levib ebameeldiv I6hn.

6.5  Ohufiltri puhastamine

1 Avage esipaneel.

2 Suruge igal filtril selle keskel olevale sakile ja seejarel tdmmake
seda alla.

3 Toémmake ohufiltrid valja.

4 Puhastage voi asendage molemad filtrid.

5 Peske ohufiltrid veega puhtaks vb6i puhastage need
tolmuimejaga.

6 Leotage toasoojas vees umbes 10 kuni 15 minutit.

7 Pange ohufiltrid oma kohtadele tagasi.

8 Sulgege esipaneel ja lukake oma kohale filtri valjaulatuvad
kinnitid kolmes kohas (vasakul, paremal, keskel).

TEAVE

= Kui tolmu ElI SAA lihtsalt eemaldada, peske filtreid
toasoojas neutraalse pesuvahendi lahuses. Kuivatage
ohufiltreid varjulises kohas.

= Ohufiltreid on soovitatav puhastada iga 2 nadala
parast.

6.6 Toimingud enne seadme jatmist
pikaajalisse seisakusse

Laske tootada ainult ventilaatoril mitu tundi, et seadmete sisemust
kuivatada.

1 Vajutage ja valige ventileerimisreziim.
Vajutage nuppu , et seade kaivitada.

2
3 Parast t66 seiskumist lllitage kaitseluliti valja.

4 Puhastage o6hufiltrid ja pange need oma kohtadele tagasi.
5 Votke patareid juhtpuldist valja.

FTXF20~71A2V1B
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7 Rikkeotsing

TEAVE

Soovitatav on lasta teha asjatundjal perioodiline hooldus.
Hooldusspetsialisti tellimiseks podérduge oma edasimuiuja
poole. Hoolduskulud tuleb tasuda kliendil.

Mbénede toétingimuste puhul mustub seade parast
pikaajalist kasutamist. See pdhjustab tootluse languse.

7 Rikkeotsing

Kui ilmneb méni allpool mainitud halvetest, votke allpool mainitud
meetmeid ja p66rduge edasimulja poole.

A HOIATUS

Kui ilmneb midagi ebaharilikku (polemisiohn jne),
peatage kasutamine ja liilitage toide vilja.

Sellisel juhul kasutamise jatkamine voib pdhjustada
purunemist, elektrildoke voi tulekahju. Lisateavet saate
oma edasimudjalt.

Siisteemi remonti tohib teha vaid PADEV tootaja.

Rike Abindu
Kui kaitseseadis, naiteks sulavkaitse voi |Lilitage peatoiteluliti
rikkevoolukaitse rakendub sagedasti véi |asendisse VALJAS.
|iliti SEES/VALJAS EI TOOTA
nduetekohaselt.

Rike Abinéu
Slsteem t06tab, aga | Kontrollige 6hu  vooluhulga satet.
jahutamine voi kitmine| Juhinduge  jaotisest "4.3.2 Ohu

pole piisav.

vooluhulk" lehekdljel 5.

= Kontrollige temperatuuri satet. Juhinduge
jaotisest "4.3.1 Kaivitamine/peatamine ja
temperatuuri maaramine" lehekiiljel 5.

= Kontrollige kas 6hu vooluhulga sate on
nduetekohane.  Juhinduge jaotisest
"4.3.3 Ohuvoolu suund" lehekiiljel 5.

= Kontrollige, kas valis- voi siseseadme
6hu sissevotu- voi valjalaskeavad POLE
ummistunud. Eemaldage takistused ja
kontrollige, et 6hk saab vabalt liikuda.

Sisteem to6tab, aga
jahutamine voi kiitmine
pole piisav (seadmest
El puhuta 6hku).

= Ohukonditsioneeri t6o voib Ules
soojeneda, et alustada kitmist. Oodake
umbes 1 kuni 4 minutit.

= Seade voib to6tada jaasulatusreziimis.

Seadmest tilgub vett. Ldpetage téotamine.

Toite tooliliti EI TOOTA
nduetekohaselt.

Lilitage toide VALJA.

Naidikul ndidatakse seadme numbrit, Teavitage paigaldajat ja

edastage talle rikkekood.

t66tuli vilgub ja kuvatakse rikkekood.

Kui ststeem EI TOOTA nduetekohaselt, vélja arvatud (Uleval
mainitud juhtudel ja pole tuvastatud Uhtegi mainitud halvet, selgitage
rike valja tehes jargmised toimingud.

Sisteem to6tab, aga
jahutamine voi kiitmine
pole piisav (seadmest
puhutakse dhku).

= Kontrollige, et dhufiltrid pole ummistunud.
Puhastage ohufiltrid. Vaadake
"6 Hooldus ja teenindus" lehekiiljel 8.

= Kontrollige, kas uksed ja aknad on
avatud. Sulgege uksed ja aknad, et
valtida tuule sisenemist.

= Kontrollige, kas seade tootab
saastureziimis.  Juhinduge  jaotisest
"4.3.6 Saastureziimi

kasutamine" lehekiiljel 7.

= Vaadake lle, kas siseseadme all voi
kdrval on modbliesemeid. Viige modbel
mujale.

Too6tamisel iimneb
halbeid.

Ohukonditsioneeri t66 v&ib olla hairitud
valgustite voi raadiolainete mdju téttu.
Lulitage kaitsellliti asendisse OFF ja tagasi
asendisse ON.

Rike Abinéu
Siisteem EI TOOTA |- Kontrollige toide (le. Oodake kuni toide
mingil moel. on taastunud. Kui té6tamise ajal tekkis

toitehaire, siis susteem kaivitub
automaatselt ja viivitamatult parast toite
taastumist.

= Kontrollige, kas kaitse pole labi sulanud

vOi kaitsellliti rakendunud. Vajadusel
asendage sulavkaitse vdi lahtestage
kaitseluliti.

= Kontrollige juhtpuldi patareid ule.

Siisteemi t66 katkeb
jarsku.

= Kontrollige, kas valis- vdi siseseadme
Ohu sissevotu- voi valjalaskeavad POLE
ummistunud. Eemaldage takistused ja
kontrollige, et 6hk saab vabalt liikuda.

= Ohukonditsioneer véib seiskuda jarsku
suure voolukdikumise tottu, et slsteemi
kaitsta. Té6tamine taastub automaatselt

Seade El ole véimeline
vastu votma juhtpuldi
signaale.

= Kontrollige juhtpuldi patareid ule.

= Kontrollige, et saatja POLE otseses
paikesevalguses.

= Kontrollige, et ruumis pole elektroonilise
starteriga luminofoorlampe. P&é6rduge
oma edasimudja poole.

Juhtpuldil puudub
kuva.

= Asenda juhtpuldi patareid.

Juhtpuldil kuvatakse
rikkekood.

Pidage n6u kohaliku edasimuujaga.
Juhinduge Uksikasjalikust veakoodide
loendist "7.2 Rikkekoodidega naidatud
hélvete lahendamine" lehekdljel 11.

Teised elektriseadmed
kaivituvad.

ligikaudu 3 minuti parast.

Kui juhtpuldi signaalid lulitavad sisse teisi
seadmeid, teisaldage need mujale voi
kiisige ndu oma edasimuujalt.

Kui péarast Ulalmainitud kontrolltoiminguid pole probleemi véimalik
kdrvaldada, po6érduge paigaldaja poole ja andke teada ilming, mudeli
taielik nimetus (véimalusel koos toote numbriga) ja paigaldamise
kuupéev (see voib olla garantiikaardil).

71

limingud, mis POLE rikked

Jargmised ilmingud POLE susteemi rikked.

711
haalt

liming: on kuulda vee voolamisele sarnast

= See haal tuleb kiilmaaine voolamisest seadmes.

Kasutusjuhend
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8 Toote kasutuselt korvaldamine

= See haal voib tekkida siis, kui vesi voolab seadmest valja
jahutamise voi kuivatamise ajal.

71.2 llIming: on kuulda 6hu vihisemist

See haal voib tekkida siis, kui kulmaaine voolusuund muutub
(naiteks lulitamisel jahutamiselt kuttele).

713 liming: on kuulda tiksuvat haalt

See haal voib tekkida siis, kui seade veidi paisub vdi kahaneb
temperatuuri muutumisel.

71.4 liming: on kuulda vilisevat haalt

See haal voib tekkida siis, kui kilmaaine jahutamise ajal voolab.

7.1.5 liming: to6tamise ajal voi ootereziimis on
kuulda ploksuvat haalt

See haal voib tekkida siis, kui kulmaaine torustiku klapid voi
elektrististeemi releed avanevad voi sulguvad.

7.1.6 liming: on kuulda plaksuvat haalt

See haal voib tekkida siis, kui moni siisteemivaline seade imeb 6hku
ruumist valja (naiteks aratdmbeventilaator, tdmbevari) sel ajal kui
ruumi uksed ja aknad on suletud. Avage uksed voi aknad voi lulitage
seade vélja.

71.7 liming: Seadmest vo6ib eralduda I6hnasid

Seade vOib endasse imeda ruumis levivaid I6hnasid, modblist,
sigarettidest jne eralduvaid I6hnasid ja need eralduvad uuesti.

7.1.8 liming: valisseadme ventilaator poorieb
sel ajal, kui konditsioneer pole sisse
lilitatud

= Parast t66 16petamist. Valisseadme ventilaator jatkab podriemist
30 sekundit, et slisteemi kaitsta.

= Kui konditsioneer ei to6ta. Kui valistemperatuur on vaga korge,
siis hakkab valisseadme ventilaator t60le, et slisteemi kaitsta.

7.2 Rikkekoodidega nédidatud halvete
lahendamine

Rikete korral kuvatakse juhtpuldil rikkekood. Oluline on rikke

pbhjustest aru saada ja enne rikkekoodi |ahtestamist vétta

meetmeid. Seda peavad tegema volitatud paigaldajad voi teie
kohalik edasimuja.

Selles peatiikis on llevaade koikidest rikkekoodidest ja juhtpuldil
kuvatava rikkekoodi selgitus.

Rikke tapsem selgitus on esitatud hooldusjuhendis.
Rikke diagnoosimine juhtpuldiga

Juhtpult vétab vastu rikkekoodi siseseadmelt, mis viitab rikkele.
Oluline on rikke pdhjustest aru saada ja enne rikkekoodi lahtestamist
votta meetmeid. Seda peab tegema volitatud paigaldaja voi teie
kohalik edasimuja.

Rikkekoodi saab juhtpuldilt vaadata jargmiselt.
1 Hoidke nuppu all vahemalt 5 sekundit.
Tulemus: Temperatuuri kuvamise valjal hakkab vilkuma 0o,

2 Vajutage korduvalt, kuni on kuulda katkematut
helisignaali.

Tulemus: Naidikul kuvatakse nitd rikkekood.

TEAVE

= Luhike helisignaal ja sellele jargnevad 2 helisignaali
téhendavad mittevastavaid koode.

- Koodi tiihistamiseks hoidke all nuppu 5 sekundit.
Kood kaob ka siis, kui nuppu El vajutata 1 minuti
moddumisel.

Siisteem

Rikkekood |Kirjeldus

oo Tavaline

i Kiilmaaine puudumine

= Liigpinge

o+ Signaali edastamise viga (siseseadme ja valisseadme
vahel)

e Siseseadme/valisseadme rikke kombinatsioon

Siseseade

Rikkekood |Kirjeldus

A Siseseadme triikkplaadi rike

RS Kilmumiskaitse voi ulerdhu juhtimise rike
ARG Ventilaatori mootori (DC-mootor) rike

CH Siseseadme soojusvaheti termoanduri rike
C5 Ruumi temperatuurianduri rike
Vilisseade

Rikkekood |Kirjeldus

ER 4-kaigulise kraani rike

£ Valisseadme triikkplaadi rike

£5 Ulekoormuse aktiveerimine (kompressori tilekoormus)
Eh Kompressori lukustus

£ DC-ventilaatori lukustus

£B Sisendi liigvool

F3 Valjalasketoru temperatuuri juhtimine

FG Korgréhu juhtimine (jahutamisel)

HO Kompressorististeemi anduri rike

HG Asendianduri rike

HE DC-pinge / vooluanduri rike

HY Valistemperatuuri anduri rike

= Valjalasketoru termoanduri rike

i Valisseadme soojusvaheti termoanduri rike
L3 Elektriseadmete kutte rike

LH Ribide temperatuuri tdus

LS Inverteri hetkeline liigvool (DC)

A4 Radiaatoriribide termoanduri rike

8 Toote kasutuselt

korvaldamine

@ MARKUS

ARGE PUUDKE siisteemi ise lahti vétta, sisteemi
lahtivdtmisel, kilmaaine, dli ja muude osade kasitsemisel
TULEB JARGIDA kehtestatud eeskirju. Seadmeid PEAB
kasutusest  korvaldamisel kaitlema  spetsialiseeritud
ettevottes taaskasutuseks, ringluseks ning taastamiseks.

FTXF20~71A2V1B
Daikini 6hukonditsioneer ruumis kasutamiseks
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