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Oro jleidimo anga

Oro iSleidimo anga

Atlankas (horizontalusis kreiptuvas)
Zaliuzés (vertikalieji kreiptuvai)
Priekinis skydelis

Modelio vardiné plokstelé

Patalpos temperatiros jutiklis
Signalo imtuvas

Veikimo lemputé (zalia)

Laikmadio lemputé (oranziné)
Patalpos bloko jjungiklis / iSjungiklis
Oro filtras

JJUNGIMO / ISJUNGIMO mygtukas

Jei néra naudotojo sagsajos, bloka galima jjungti ir iSjungti
paspaudziant patalpos bloko jjungimo / i§jungimo mygtuka. Jjungiant
Siuo mygtuku, naudojamos tokios nuostatos:

—_R e _-TQ s Q0T

= Veikimo rezimas = automatinis
= Temperatlros nuostata = 25°C

= Oro srauto sparta = automatiné

2.2 Apie naudotojo sagsaja

= Tiesioginé saulés Sviesa. NELAIKYKITE naudotojo sagsajos
tiesioginéje saulés Sviesoje.

» Dulkés. Ant signalo siystuvo arba imtuvo esancios dulkés
sumazins jautruma. Nu$luostykite dulkes minksta Sluoste.

* Fluorescencinés lempos. Jei patalpoje bus fluorescenciniy
lempy, signalas gali neveikti. Tokiu atveju susisiekite su
montuotoju.

= Kiti prietaisai. Jei naudotojo sgsajos signalais valdomi Kiti
prietaisai, Siuos perkelkite j kitg vietg arba susisiekite su savo
montuotoju.

= Uzuolaidos. Pasirlpinkite, kad signalo tarp naudotojo sgsajos ir
jrenginio NEBLOKUOTU uzuolaidos ar kiti objektai.

@ PASTABA

= NENUMESKITE naudotojo sagsajos.
= NELEISKITE naudotojo sasajai suslapti.

221 Komponentai. Naudotojo sasaja
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Signalo siystuvas

LCD ekranas

JJUNGIMO / ISJUNGIMO mygtukas
Ventiliatoriaus nustatymo mygtukas
Temperatiros reguliavimo mygtukas
Sukiojimo mygtukas

Laikmacio atSaukimo mygtukas
Jjungimo laikmacio mygtukas
18jungimo laikmacio mygtukas
Komfortinio oro srauto mygtukas
Ekonominio rezimo mygtukas
Rezimo pasirinkimo mygtukas
Galingojo rezimo mygtukas
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222 Busena. Naudotojo sasajos LCD ekranas
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Aprasas

Veikimo rezimas = automatinis

{a)
E] Veikimo rezimas = dziovinimas

@z Veikimo rezimas = Sildymas

Veikimo reZimas = vésinimas

cza Veikimo reZimas = tik ventiliatorius

43 Aktyvus galingasis reZzimas

~ Aktyvus ekonominis reZimas

[OIY] Irenginys veikia
A

Patalpos blokas priima naudotojo sgsajos signala

® Dabartiné temperatiros nuostata

Oro srauto sparta = automatiné

Oro srauto sparta = patalpos bloko tylusis rezimas

FTXF20~71A2V1B
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3 Pries eksploatuojant

Piktograma Aprasas
Oro srauto sparta = didelé
?!!!! P
Oro srauto sparta = vidutiniSkai didelé
2!!!
Oro srauto sparta = vidutiné
=ml
Oro srauto sparta = vidutini$kai maza
=N
5] Oro srauto sparta = maza

@ Aktyvus komfortinis rezimas

Aktyvi automatinio vertikaliyjy kreiptuvy sukiojimo
funkcija

:HR-(?:1 Aktyvus jjungimo laikmatis

"OH;::-@ Aktyvus i§jungimo laikmatis

Naudotojo sagsaja

a Signalo imtuvas

1 Nukreipkite signalo siystuvg j imtuva, jrengtg patalpos bloke
(maksimalus rySio nuotolis — 7 m).

Rezultatas: patalpos blokui priémus signalg i§ naudotojo sgsajos,
pasigirsta garsas:

Garsas Aprasas

Pyp-pyp Jrenginys pradeda veikti.
Pyp Pakei¢iama nuostata.
llgas pypteléjimas Veikimas stabdomas.

3 PrieS eksploatuojant

3.1 Naudotojo sgsajos montavimas
ant sienos

a Naudotojo sgsaja
b Sraigtas
¢ Naudotojo sgsajos laikiklis

1 Pasirinkite vieta, i$ kur signalai pasieks bloka.

2 Sraigtais prisukite laikiklj prie sienos arba analogiskoje vietoje.

3 Uzkabinkite naudotojo sgsajg ant laikiklio.

3.2 Maitinimo elementy jdéjimas
Maitinimo elementai veikia apie 1 metus.
1 Nuimkite galinj dangtel;.

2 ]dékite abu maitinimo elementus.

3 Sumontuokite galinj dangtel] atgal.

3.3 Maitinimo jjungimas
1 Jjunkite jungtuva.

Rezultatas: Patalpos bloko atlankas atsidarys ir uzsidarys |
nustatytg atskaitos padét;.

4 Eksploatavimas

4.1 Veikimo diapazonas

Veikimo rezimas Veikimo diapazonas

Vésinimas®@® = Lauko temperatara: —10~46°C
= Patalpos temperatira: 18~32°C

= Patalpos drégnumas: <80%

Sildymas® = Lauko temperatira: —15~24°C
= Patalpos temperatira: 10~30°C
Dziovinimas® = Lauko temperattra: —10~46°C

= Patalpos temperatira: 18~32°C

= Patalpos drégnumas: <80%

Jei eksploatuojama uz veikimo diapazono riby:
Saugos jtaisas gali i§jungti sistema.

Patalpos bloke gali susidaryti kondensato ir jis gali imti
laséti.

SO

4.2 Kaip naudojamos funkcijos

Perzvelkite tolesne lentele, kur raSoma, kaip naudojamos funkcijos:

Funkcija | Uzduotys

Bazinés funkcijos

Sistemos paleidimas, stabdymas ir
temperatiros nustatymas:

Veikimo rezimai ir
temperatlra
= Patalpos Sildymas arba vésinimas.

= Oro patimas nesildant ir nevésinant.
= Patalpos drégnumo mazinimas.

= Automatiniu rezimu galima
automatiskai parinkti tinkama
temperatira ir veikimo rezima.

Oro srauto krypties nustatymas

Oro srauto kryptis (sukiojant kreiptuvus arba paliekant

fiksuotoje padétyje).

Eksploatacijos vadovas
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4 Eksploatavimas

Uzduotys

Oro patimo j patalpa spartos
reguliavimas.

Funkcija

@ Oro srauto sparta

Tylesnis veikimas.

ISpléstinés funkcijos

Sistemos naudojimas kartu su kitais

ECONO, i Zi " . v . . . .
Ekonomijos reZimas energijg vartojanciais prietaisais.

Energijos taupymas.

Komfortinio oro srauto suformavimas
NEPUCIANT tiesiogiai j Zmones.
Spartus patalpos atvésinimas arba
pasildymas.

Komfortas

Galingasis rezimas
Jjungimo laikmatis +
iSjungimo laikmatis

4.3 Veikimo rezimas ir temperaturos
stata

Automatinis sistemos jjungimas arba
iSjungimas.

Kada. Nustatykite sistemos veikimo rezimg ir temperatirg, kai
noreésite:

= pasildyti arba atvesinti patalpa;
= pasti org nesildant ir nevésinant;
= sumazinti patalpos drégnuma.

Kas. Sistema veikia pagal naudotojo iSranka.

Nuostata Aprasas

Sistema atvésina arba pasildo patalpg
iki temperatdros statos. Prireikus
automatiskai perjungiamas vésinimo
arba Sildymo rezimas.

{A) Automatinis

|Z| D3iovinimas Sistema sumaZina patalpos drégnuma
nekeisdama temperatdros.

0¢ Sildymas Sistema p_)aéildo patalpg iki
temperatdros statos.

* Vésinimas Sistema pasildo patalpg iki

temperatdros statos.

Sistema kontroliuoja tik oro srautg (oro
srauto spartg ir kryptj).

Sistema NEKONTROLIUOJA
temperataros.

'z‘ Ventiliatorius

Papildoma informacija:

= Lauko temperatiira. Kai lauko temperatira per auksta arba per
Zema, sistemos vésinimo arba Sildymo efektyvumas sumazéja.

= Atitirpinimas. Sildymo reZimu ant lauko bloko gali atsirasti
Serksno, kuris mazina Sildymo pajégumg. Tokiu atveju sistema
automatiskai persijungia j atitirpinimo rezimg SerkSnui pasalinti.
Atitirpinimo metu kar$tas oras NEPUCIAMAS i$ patalpos bloko.

4.3.1 Sistemos paleidimas, stabdymas ir
temperatiiros nustatymas
[ ON } irenginys veikia.

7y
L’L: veikimo rezimas = automatinis.

@: veikimo rezimas = dZiovinimas.
>®5: veikimo rezimas = Sildymas.
*: veikimo rezimas = vésinimas.
'2’.: veikimo rezimas = tik ventiliatorius.
®' \_/
oo
LI odoma nustatyta temperatiira.
1 paspauskite vieng arba kelis kartus, kad pasirinktuméte
veikimo rezima.

Rezultatas: reZzimas nustatomas tokia seka:

P E = @ = & = & = =

2 Paspauskite , kad paleistuméte jrengin;.

Rezultatas: LCD ekrane pasirodo @1]

Rezultatas: |sijungia veikimo lemputé.

|
dl
/‘\‘

S

€]
C

A
TEMP

3 Vieng arba daugiau karty paspaudinékite mygtuko L J puse v
arba A, kad sumazintumeéte arba padidintuméte temperatiira.

Pastaba. Dziovinimo arba tik ventiliatoriaus rezimu temperatiros
keisti negalima.

4 Paspauskite , kad sustabdytumeéte jrenginj.

Rezultatas: @l] dingsta i LCD ekrano.
Rezultatas: Veikimo lemputé iSsijungia.

4.3.2 Oro srauto sparta

1 Paspauskite ir pasirinkite:

?!!!! 5 oro srauto spartos lygiai nuo == iki !
ﬁ'l Automatinis rezimas.
’5 Tylusis patalpos bloko reZzimas. Kai nustatyta oro
J,
srauto verte 5, patalpos blokas skleidzia maziau
triukSmo.

Pastaba. Dziovinimo arba tik ventiliatoriaus rezimu NEGALIMA
keisti oro srauto spartos nuostatos.

Kaip nustatyti oro srauto sparta

1 Paspauskite ir pakeiskite oro srauto nuostatg pagal toliau
nurodytg seka.
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4 Eksploatavimas

4.3.3 Oro srauto kryptis

Kada. Pagal poreikj pakoreguokite oro srauto kryptj.

Kas. Sistema nukreipia oro srautg nevienodai, atsizvelgiant j
naudotojo iSranka (sukiojimas arba fiksuota padétis). Tai atliekama
judinant vertikaliuosius kreiptuvus.

Nuostata Oro srauto kryptis
(:;‘: Automatinis Juda aukstyn-zemyn.
sukiojimas vertikaliai
[—] Lieka fiksuotoje padétyje.
DEMESIO

= Atlanko kampg VISADA nustatykite per naudotojo
sgsajg. Jei, judant atlankui, meginsite jj pakreipti ranka,
sulauzysite mechanizma.

4.3.4 Komfortinio oro srauto funkcija

Sig funkcijg galima naudoti Sildymo arba vésinimo reZimu. Ji
formuoja oro srautg, NEPUSDAMA jo tiesiogiai j Zzmones.

Kaip jjungti / iSjungti komfortinio oro srauto
funkcija

INFORMACIJA

Vienu metu NEGALIMA naudoti galingojo ir komfortinio oro
srauto rezimy. Prioritetas suteikiamas paskutinei naudotai
funkcijai. Nukreipus oro srautg aukStyn arba Zemyn,
komfortinio oro srauto funkcija iSjungiama.
COMFORT
1 Paspauskite , kad paleistuméte.

Rezultatas: atlanko padétis pasikei¢ia, LCD ekrane pasirodo
@ ir nustatoma automatiné oro srauto sparta.

= Reguliuodami Zaliuzes bikite atsargds. Oro i$leidimo ReZimas Atlanko padétis...
angoje esantis ventiliatorius sukasi dideliu grei€iu. Vésinimas / dZiovinimas Aukstyn
Pastaba. Atlanko judéjimo intervalas kinta atsizvelgiant | veikimo Sildymas Zemyn

rezimg. Kai, atlankui judant aukStyn-Zemyn, oro srauto sparta
pakeiCiama | maza, atlankas sustoja virSutinéje padétyje.

a Atlanko diapazonas veésinimo arba dZiovinimo rezimu
b Atlanko diapazonas Sildymo rezimu
¢ Atlanko diapazonas tik ventiliatoriaus rezimu

Kaip nustatyti oro srauto kryptj

1 Jei jjungti automatinio sukiojimo rezimg, paspauskite @SWWG.

Rezultatas: LCD ekrane pasirodys C;:

Rezultatas: Atlankas (horizontalusis kreiptuvas) pradeda
sukiotis.

2 Jei norite fiksuoti padétj, paspauskite C%‘SWING’ kai atlankas
pasiekia pageidaujamag padét;.
Rezultatas: Cé— dingsta i§ LCD ekrano.

Kaip nustatyti zaliuzes (vertikalieji kreiptuvai)

1 Paimkite uZ vienos arba abiejy rankenéliy ir perstumkite
Zaliuzes.

a Rankenélés

INFORMACIJA

Jei jrenginys sumontuotas patalpos kampe, Zaliuzes reikia
nukreipti nuo sienos. Jei siena blokuos oro srauta,
sumazés efektyvumas.

COMFORT
2 Paspauskite , kad sustabdytuméte.

Rezultatas: atlankas grjzta | padétj, kuri buvo nustatyta pries
komfortinj oro srauto rezima, ir () dingsta i§ LCD ekrano.
4.3.5 Galingasis rezimas

Si funkcija maksimaliai padidina vésinimo ($ildymo) efektg bet kuriuo
veikimo rezimu. Galima pasiekti maksimaly pajéguma.

Kaip paleisti/stabdyti galingajj rezima

1 Paspauskite , kad paleistuméte.

Rezultatas: LCD ekrane pasirodo ‘ . Galingasis rezimas
veikia 20 minuCiy. Po to grazinamas pirmiau nustatytas
rezimas.

Rezimas Oro srauto sparta

Vésinimas / Sildymas /
automatinis

= Siekiant maksimaliai padidinti

vésinimo / Sildymo efekta,
padidinamas  lauko  bloko
pajégumas.

= Fiksuojama maksimali oro
spartos nuostata.

Temperatdros ir oro srauto
nuostaty keisti NELEIDZIAMA.

= Temperatlros
sumazinama 2,5°C.

DzZiovinimas nuostata

= Oro srauto sparta Siek tiek
padidinama.

Tik ventiliatorius Fiksuojama maksimali oro

spartos nuostata.

2 Paspauskite , kad sustabdytuméte.

Rezultatas: L‘J dingsta i§ LCD ekrano.

INFORMACIJA

Galingojo rezimo NEGALIMA naudoti kartu su ekonominiu
arba komfortiniu oro srauto rezimu. Prioritetas suteikiamas
paskutinei naudotai funkcijai.

Galingasis NEPADIDINA bloko pajégumo, jei jis jau veikia
maksimaliu pajégumu.

Eksploatacijos vadovas
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5 Energijos taupymo parinkéiy sgrasas

4.3.6 Ekonominis rezimas

Tai — funkcija, galinti efektyviai riboti maksimalias energijos
sgnaudas. Si funkcija naudinga tais atvejais, kai reikia uztikrinti, kad
nesuveikty jungtuvas, jei jrenginys veikia kartu su kitais buitiniais
prietaisais.

Kaip paleisti / stabdyti ekonominj rezima
1 Paspauskite , kad paleistumeéte.
Rezultatas: LCD ekrane pasirodo -\-:

2 Paspauskite , kad sustabdytuméte.
Rezultatas: \r dingsta i§ LCD ekrano.

B

Dabartinis srovés stipris ir energijos sgnaudos
Laikas

Maksimumas jprasto veikimo metu
Maksimumas ekonominio rezimo metu
|prastas veikimas

Ekonominis reZimas

cooTo >

= Diagrama skirta naudoti tik bendrojo pobdzio iliustravimo tikslais.

= Maksimalus oro kondicionieriaus sroves stipris ir energijos
sgnaudos ekonominiu rezimu kinta atsizvelgiant  prijungta lauko
bloka.

INFORMACIJA

» Vienu metu negalima naudoti galingojo ir ekonominio
rezimy. Prioritetas suteikiamas paskutinei naudotai
funkcijai.

= Ekonominis rezimas sumazina lauko bloko energijos
sgnaudas, ribodamas kompresoriaus sukimosi greit].
Jei energijos sgnaudos ir taip mazos, ekonominis
rezimas jy papildomai NESUMAZINA.

4.3.7 |JJUNGIMO / ISJUNGIMO laikmatis

Laikmacio funkcijos naudingos prireikus automatiSkai jjungti arba
iSjungti oro kondicionieriy naktj arba ryte. Taip pat galima kartu
naudoti ISJUNGIMO ir JJUNGIMO laikmagius.

Kaip paleisti / stabdyti jjungimo laikmatj

1 Paspauskite , kad paleistuméte.

JHR.©
Rezultatas: LCD ekrane pasirodo ! ON ir jsijungia laikmacio
lempute.

INFORMACIJA

Kaskart paspaudus , laiko nuostata padidinama
1 valanda. Laikmatj galima nustatyti intervale nuo 1 iki
12 valandy.

2 Paspauskite , kad sustabdytuméte.

IHR.©
Rezultatas: #  ONiSnyksta i§ LCD ekrano ir laikmacio lemputé
iSsijungia.

INFORMACIJA

Laikmatj reikia i§ naujo programuoti tokiais atvejais:
= jei jungtuvas i§jungé jrenginj;
= po elektros tiekimo trikio;

= naudotojo sgsajoje pakeitus maitinimo elementus.

Kaip paleisti / stabdyti iSjungimo laikmat;j

1 Paspauskite , kad paleistumeéte.
JHR.©
Rezultatas: LCD ekrane pasirodo #OFF
lemputé.

INFORMACIJA

Kaskart paspaudus (OFFJ laiko nuostata padidinama
1 valanda. Laikmatj galima nustatyti intervale nuo 1 iki
9 valandy.

ir jsijungia laikmacio

2 Paspauskite , kad sustabdytuméte.

HR.®
Rezultatas: IOFF  ignyksta i LCD ekrano ir laikmadio lemputé
iSsijungia.

INFORMACIJA

Nustagius |JUNGIMO ar ISJUNGIMO laikmatj, laiko
nuostata jraSoma | atmintj. Pakeitus naudotojo sgsajos
maitinimo elementus, atmintis nustatoma i$ naujo.

Naktinio nustatymo rezimo naudojimas kartu su
iSjungimo laikmaciu

Oro kondicionierius automatiskai pakoreguoja
temperatlros nuostatg (padidina 0,5°C vésinimo atveju ir
sumazina 2.0°C Sildymo atveju), kad bdty iSvengta
perteklinio vésinimo / Sildymo ir uztikrintas miego
temperatiros komfortas.

Kaip derinti JJUNGIMO ir ISJUNGIMO laikmagius

1 Norédami nustatyti laikmacius, Zzr. skirsnius 7. puslapyje
"Kaip paleisti / stabdyti jjungimo laikmatj" ir 7. puslapyje "Kaip
paleisti / stabdyti iSjungimo laikmat;".

Rezultatas: LCD ekrane pasirodo ONir OFF.

2 Toliau pateikiamas LCD ekrano pavyzdys sujungus
JHR. @ |wiz!
2 laikmagius: __1OFFON
5 Energijos taupymo parink¢iy
sgrasas

INFORMACIJA

= Net ir iSjungtas, jrenginys vartoja energija.

* Jjungus maitinimg po energijos tiekimo trakio,
grazinamas paskutinis parinktas rezimas.

A DEMESIO

NELEISKITE, kad oro srautas pasty tiesiai j mazus vaikus,
augalus ar gyvinus.

A |SPEJIMAS

NEDEKITE daikty po patalpose ir (arba) lauke naudojamu
jrenginiu, nes jie gali suSlapti. Tokiomis sglygomis dél
kondensato ant pagrindinio jrenginio arba ausalo
vamzdeliy, oro filtro purvo arba uzsikimsus isleidimo angai,
gali pradéti varvéti skystis ir sugadinti po jrenginiu esantj
daikta.

FTXF20~71A2V1B
Patalpos oro kondicionierius "Daikin"
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6 Techniné prieziura ir tvarkymas

@ PASTABA

NENAUDOKITE sistemos jokiais kitais tikslais. Siekiant
iSvengti zalos, jrenginio NEGALIMA naudoti tiksliesiems
prietaisams, maistui, augalams, gyvinams ar meno
kdriniams veésinti.

A DEMESIO

NEJJUNKITE sistemos, jei naudojate patalpos fumigacinio
tipo insekticidg. Bloke gali kauptis chemikaly likuciai ir kelti
pavojy zmoniy, kurie yra itin jautrds chemikalams,
sveikatai.

A |SPEJIMAS

Salia oro kondicionieriaus NEGALIMA laikyti liepsniojo
purskalo balionélio ir NEGALIMA naudoti purskalo. Kitaip
gali kilti gaisras.

Siekdami uztikrinti, kad sistema veikty tinkamai, laikykités toliau
nurodyty atsargumo priemoniy.

= Vésinimo metu uztraukite uzuolaidas, kad |j kambarj neSviesty
tiesioginiai saulés spinduliai.
= Daznai védinkite patalpa. Naudojant ilgai, reikia daznai védinti.

= Uzdarykite duris ir langus. Jei durys ir langai bus atidaryti, oras
tekés i kambario ir sumazés vésinimo arba Sildymo efektyvumas.

= Per daug NEATVESINKITE ir NEPERKAITINKITE. Siekdami
taupyti energija, laikykite vidutine temperatdros nuostata.

= NIEKADA nestatykite daikty S$alia jrenginio oro jleidimo arba
iSleidimo angos. Kitaip gali sumazéti Sildymo / vésinimo efektas
arba jrenginys gali nustoti veikti.

= Jei ketinate ilgai NENAUDOTI bloko, iSjunkite jo pagrindinj jungiklj.
Kol pagrindinis maitinimo jungiklis jjungtas, jrenginys vartoja
elektros energijg. Jjunkite pagrindinj maitinimo jungiklj likus bent
6 valandoms iki bloko eksploatacijos pradzios, kad jis sklandziai
isijungty.

= Jei drégnumas virsija 80% arba uzblokuojama drenazo anga, gali
susidaryti kondensato.

= Nustatykite tinkamg kambario temperatirg, kad baty patogu.
Venkite pernelyg intensyvaus Sildymo ar vésinimo. Atminkite: gali
prireikti  Siek tiek laiko, kol kambario temperatira pasieks
nustatytajg. Apsvarstykite galimybe pasinaudoti laikmadiu.

= Nustatykite oro srauto kryptj, kad Saltas oras nesikaupty ties
grindimis, o Siltas — prie luby. (Aukstyn (j lubas) vésinimo arba
dziovinimo metu ir Zemyn Sildymo metu.)

= Neleiskite, kad j kambaryje esancius asmenis tiesiogiai pasty
oras.

= Siekdami taupyti energija, leiskite sistemai veikti
rekomenduojamame temperatiros intervale (26~28°C vésinimo
atveju ir 20~24°C Sildymo atveju).

6 Techniné prieziara ir
tvarkymas

6.1 Apzvalga: techniné prieziara ir
tvarkymas

Montuotojas turi kasmet vykdyti techninés priezidros darbus.

Apie Saltnesj

Siame gaminyje yra fluorinty, Siltnamio efektg sukeliangiy duijy.
NEISLEISKITE dujy j atmosfera.

Ausalo tipas: R32

Pasaulinio atsilimo potencialo (GWP) reikSmé: 675

@ PASTABA

Europoje techninés prieziGros intervalams nustatyti
naudojama viso sistemoje esancio S$altneSio Silthamio
dujy emisija (iSreiSkiama ekvivalentiniu kiekiu CO,
tonomis). Laikykités galiojanciy reglamenty.

Siltnamio dujy emisijos skai¢iavimo formulé: Saltnesio
GWP verté x bendrasis $altnesio kiekis [kg] / 1 000

Dél papildomos informacijos kreipkités j savo montuotoja.

A |SPEJIMAS

Jrenginyje esantis SaltneSis yra Siek tiek liepsnus, taciau
paprastai jis NENUTEKA. Saltnesiui istekeéjus | patalpg ir
pasiekus atvirg liepsng (pvz., degiklio, Sildytuvo ar
viryklés), gali kilti gaisras arba susidaryti kenksmingy dujy.

ISjunkite bet kokius degimo Sildytuvus, iSvédinkite patalpg
ir susisiekite su jgaliotuoju atstovu, i$ kurio pirkote jrenginj.

NENAUDOKITE jrenginio, kol prieziiros specialistas
nepatvirtins, kad dalis, dél kurio iStekéjo SaltneSio,
suremontuota.

A ISPEJIMAS

= NEGALIMA pradurti ar deginti ausalo ciklo daliy.

= Atitirpinimo procesui paspartinti NEGALIMA naudoti
valomuyjy medziagy ar priemoniy, kuriy nerekomendavo
gamintojas.

= Zinotina, kad sistemoje esantis ausalas yra bekvapis.

A ISPEJIMAS

Prietaisas turi bdti laikomas patalpoje, kurioje néra
pastoviai veikianCiy uzdegimo Saltiniy (pvz., atviros
liepsnos, eksploatuojamo dujy prietaiso ar eksploatuojamo
elektrinio Sildytuvo).

@ PASTABA

Techninés priezilros darbus TURI atlikti jgaliotasis
montuotojas arba prieZitros agentas.

Rekomenduojame technine priezitrg atlikti bent kartg per
metus. Vis délto taikomuose teisés aktuose gali buti
numatyta trumpesniy techninés priezidros intervaly.

PAVOJUS: GALIMA MIRTIS NUO ELEKTROS SROVES
Pries valydami oro kondicionieriy arba oro filtrg, bdtinai
iSjunkite jrenginio veikimag ir atjunkite elektros tiekima.
Kitaip galite gauti elektros smagj ir susizaloti.

A ISPEJIMAS

Kad iSvengtuméte elektros smugio arba gaisro:
= NEPLAUKITE jrenginio.
= NEVALDYKITE jrenginio Slapiomis rankomis.

= Ant jrenginio virsaus NEDEKITE jokiy objekty su
vandeniu.

A DEMESIO

Po ilgos eksploatacijos patikrinkite bloko stova ir tvirtinimo
elementus, ar néra pazeidimy. Jei tvirtinimo elementai bus
apgadinti, blokas gali nukristi ir kg nors suzaloti.

A DEMESIO

NELIESKITE &ilumokaigio briauny. Sios briaunos yra
astrios ir gali jpjauti.

A |SPEJIMAS

Jei reikia dirbti aukstai, bikite atsargis su kopéciomis.

Eksploatacijos vadovas
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6 Techniné prieziura ir tvarkymas

6.2 Patalpos bloko ir naudotojo
sgsajos valymas

@ PASTABA

= NENAUDOKITE benzino, benzolo, skiediklio,
poliravimo milteliy arba skystojo insekticido. Galima
pasekmeé: iSblukimas ir deformacija.

= NENAUDOKITE vandens ar oro, kurio temperatlra
siekia arba virSija 40°C. Galima pasekmé: iSblukimas 4 |Svalykite arba pakeiskite kiekvieng filtrg.

ir deformacija. 5 Nuplaukite oro filtrus vandeniu arba nusiurbkite juos dulkiy

= NENAUDOKITE poliravimo medziagy. siurbliu.

= NENAUDOKITE $veitimo Sepecio. Galima pasekmé:
gali pradéti luptis pavirSiaus apdaila.

A PAVOJUS: GALIMA MIRTIS NUO ELEKTROS SROVES

PrieS valydami bdtinai sustabdykite veikima, iSjunkite
jungtuvg arba atjunkite maitinimo kabelj. Kitaip galite gauti
elektros smugj ir susizaloti.

1 NuSluostykite minkSta Sluoste. Jei démes pasSalinti sunku,
panaudokite vandenj arba neutraly valiklj.

6.3 Priekinio Skydello Valymas 6 Pamerkite | drungng vandenj ir palaikykite mazdaug 10—

15 minudiy.

7 Grazinkite filtrus | vieta.

1 Nusluostykite minksta Sluoste. Jei démes pasalinti sunku, 8 Uzdarykite priekinj skydelj, jspausdami filtro fiksatorius j lizdus
panaudokite vandenj arba neutraly valiklj. 3 vietose (kairéje, desingje ir viduryje).

6.4 Apie oro filtrg
Jei leisite jrenginiui veikti su nedvariais filtrais:

= i$ oro nebus Salinami kvapai;

= NEBUS valomas oras;

» bus mazas Sildymo / vésinimo pajégumas;

= atsiras pasaliniy kvapy.

INFORMACIJA

6.5 Kalp |§valyt| oro filtrus = Jei NEPAVYKSTA lengvai pa$alinti dulkiy, nuplaukite
: jas neutraliu valikliu, atskiestu drungnu vandeniu.
1 Atidarykite priekinj skydel]. Padékite oro filtrus | Sesélj isdziati.

» Rekomenduojama valyti oro filtrus kas 2 savaites.

6.6 Pries ilgalaikj sandéliavima reikia
atlikti toliau nurodytus veiksmus

Leiskite jrenginiui kelias valandas paveikti tik ventiliatoriaus

2 Paspauskite gsele aukstyn kiekvieno oro filtro centre, tada 1 Paspauskiteir pasirinkite tik ventiliatoriaus rezima.

patraukite Zemyn.
Paspauskite , kad paleistuméte jrenginj.

|renginiui baigus veikti, iSjunkite jungtuva.

3 IStraukite oro filtrus.

2
3
4 |Svalykite oro filtrus ir grazinkite j vietas.
5

ISimkite i$ naudotojo sgsajos maitinimo elementus.

FTXF20~71A2V1B DAIKIN Eksploatacijos vadovas
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7 Trik€iy Salinimas

INFORMACIJA

Rekomenduojama periodinge technine priezilrg patikéti
specialistui. Susisiekite su savo jgaliotuoju atstovu ir
susitarkite dél specialisto atvykimo. Techninés priezZilros
darby kaing padengia klientas.

Tam tikromis eksploatacijos sglygomis po keliy sezony oro
kondicionieriaus vidus gali uzsitersti. Dél to jis ims prastai

veikti.

7 Trik¢iy salinimas
lvykus vienai i§ toliau nurodyty trik€iy, imkités toliau pateikty
priemoniy ir susisiekite su savo jgaliotuoju atstovu.

A |SPEJIMAS

Susidarius

nejprastai

situacijai (pvz., atsiradus

degésiy kvapui ir pan.), nutraukite eksploatacijg ir
iSjunkite maitinima.

Jei tokiu atveju paliksite jrenginj veikti toliau, jis gali
sugesti, galite gauti elektros smugj arba gali kilti gaisras.
Susisiekite su jgaliotuoju atstovu.

Sistemag TURI remontuoti kvalifikuotas priezitros specialistas:

Triktis

Priemoneé

Jei daznai perdega (suveikia) saugos
jtaisas, pvz., saugiklis, jungtuvas arba
nuotekio j jzeminimo granding jungtuvas
arba NETINKAMAI veikia jjungiklis /

iSjungiklis.

ISjunkite pagrindinj
maitinimo jungiklj.

Jei i$ bloko ima tekéti vanduo.

Nutraukite eksploatacijg.

Jei NETINKAMAI veikia valdymo

jungiklis.

ISjunkite maitinima.

Jei naudotojo sgsajos ekrane pasirodo
bloko numeris, ima mirkséti valdymo
lemputé ir pasirodo trikties kodas.

Informuokite savo
montuotojg ir nurodykite
trikties koda.

Jei sistema NEVEIKIA tinkamai dél kitos priezasties nei nurodyta
pirmiau ir né viena i§ pirmiau nurodyty trikéiy néra akivaizdi,
iSanalizuokite sistemg pagal toliau pateiktas proceduras.

Triktis

Priemoné

Jei sistema NEVEIKIA
iSvis.

Patikrinkite, ar yra elektra. Palaukite, kol
atsinaujins elektros tiekimas. Jei elektros
tiekimas nutriksta veikiant jrenginiui,
sistema automatiskai jsijungia véliau, kai
elektros tiekimas vél atkuriamas.

Patikrinkite, ar neperdegé joks saugiklis
ir nesuveiké jungtuvas. Prireikus
pakeiskite saugiklj arba nustatykite i$
naujo jungtuva.

= Patikrinkite naudotojo sgsajos maitinimo

elementus.

Sistema staigia nustoja |+

veikti.

Patikrinkite, ar lauko bloko ar patalpos
bloko oro jleidimo angos NEBLOKUOJA
klidtys. PaSalinkite klidtis ir uztikrinkite,
kad oras galéty tekeéti laisvai.

Oro kondicionierius gali nustoti veikti po

dideliy jtampos svyravimy (tuo siekiama
apsaugoti sistemg). Jis automatiskai vel

pradés veikti po mazdaug 3 minuciy.

Triktis

Priemoné

Sistema veikia, taciau
vésina arba Sildo
nepakankamai.

Patikrinkite oro srauto nuostatg. Zr. 5.
puslapyje "4.3.2 Oro srauto sparta".

Patikrinkite temperatiros nuostatg. Zr. 5.
puslapyje "4.3.1 Sistemos paleidimas,
stabdymas ir temperatdros nustatymas".

Patikrinkite ar tinkama oro srauto krypties
nuostata. Zr. 6. puslapyje "4.3.3 Oro
srauto kryptis".

Patikrinkite, ar lauko bloko ar patalpos
bloko oro jleidimo angos NEBLOKUOJA
kliatys. Pasalinkite kliatis ir uztikrinkite,
kad oras galéty tekéti laisvai.

Sistema veikia, taciau

Galbdt oro kondicionierius Syla prie$

Sildymas arba
vésinimas (oras

puciamas i$ jrenginio).

nepakankamas pradédamas veikti Sildymo rezimu.

Sildymas arba Palaukite apie 1-4 minutes.

vésinimas (oras L . o e
Galbdt jrenginys veikia atitirpinimo

NEPUCIAMAS i§ AUt renginy P

. - rezimu.

irenginio).

Sistema veikia, taciau Patikrinkite, ar  neuzsikim$o filtrai.

nepakankamas I$valykite oro filtrus. Zr. skirsnj 8.

puslapyje "6 Techniné priezidra ir

tvarkymas".

Patikrinkite, ar néra atidaryty dury ar
langy. Uzdarykite duris ir langus, kad
vidun nepusty véjas.

Patikrinkite, ar irenginys veikia
ekonominiu rezimu. Zr. 7. puslapyje
"4.3.6 Ekonominis rezimas".

Patikrinkite, ar tiesiai po patalpos bloku
arba Salia jo néra baldy. Perkelkite
baldus kitur.

Veikimo metu
irenginys atlieka
nenormalig operacijg.

Oro kondicionieriaus veikimas gali sutrikti
del zaibo iSkrovos arba radijo bangy.
Pasukite jungtuva j padétj OFF (i§j.) ir atgal
i ON (jj.)-

Irenginys NEGAUNA
signaly i$ naudotojo
$3sajos.

= Patikrinkite naudotojo sgsajos maitinimo
elementus.

= Patikrinkite, ar | siystuvg NESVIECIA
tiesioginiai saulés spinduliai.

= Patikrinkite, ar patalpoje néra elektroninio
starterio tipo fluorescenciniy lempuy.
Susisiekite su savo jgaliotuoju atstovu.

Naudotojo sgsajos

ekranas nieko nerodo.

= Pakeiskite naudotojo sasajos maitinimo
elementus.

Naudotojo sgsajos
ekrane pateikiamas
klaidos kodas.

Kreipkités j vietos jgaliotgjj atstova. ISsamy
klaidy kody sarasa rasite ¢ia: 11.
puslapyje "7.2 Problemy sprendimas pagal
klaidy kodus".

Pradéjo veikti Kiti
elektriniai prietaisai.

Jei naudotojo sgsajos signalais valdomi Kiti
elektriniai prietaisai, Siuos perkelkite j kita
vietg arba susisiekite su savo jgaliotuoju
atstovu.

Jei,

patikring  pirmiau

nurodytus punktus, negalite iSspresti

problemos patys, susisiekite su savo montuotoju ir nurodykite
pozymius, visg bloko modelio pavadinimg (su pagaminimo numeriu,
jei toks yra) ir jrengimo datg (pageidautina — ta, kuri nurodyta

garantijos korteléje).

71

Pozymiai, NEPRISKIRIAMI

sistemos triktims

Toliau pateikiami pozymiai, NEPRISKIRIAMI sistemos triktims:

Eksploatacijos vadovas
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7 Trik€iy Salinimas

711 Pozymis. Girdimas vandens tekéjima 1 Paspauskite ir palaikykite mazdaug 5 sekundes.
primenantis garsas Rezultatas: temperatiros rodinio vietoje ima mirkséti 0o,
= §j garsa sukelia jrenginyje tekantis 3altnesis. 2 Spaudinékite mygtuka CACED, kol pasigirs ilgas pypteléjimas.
= Garsas gali girdétis tekant vandeniui i$ jrenginio (vésinimo arba Rezultatas: ekrane pasirodo kodas.
dziovinimo rezimu).
INFORMACIJA
71.2 Pozymis. Girdisi patimo garsas = Trumpas pypteléjimas ir 2 vienas po kito sekantys

. . ) ) ) . pypteléjimai nurodo kody neatitikj.
Sis garsas skleidziamas, kai pakinta SaltneSio srauto kryptis (pvz.,
persijungiant i§ vésinimo | ildyma). = Kad atSauktuméte kodo rodinj, paspauskite ir
palaikykite atSaukimo mygtukg 5 sekundes.
Kodas i§ ekrano dingsta ir jei 1 minute

713 Pozymis. Girdisi tikséjimas , ,
NEPASPAUDZIAMAS joks mygtukas.

Sis garsas sklinda, kai blokas neZymiai plegiasi ir traukiasi dél

temperatiros pokygéiy. Sistema
.. o Klaidos Aprasas
71.4 Pozymis. Girdisi Svilpimas kodas
Sis garsas skleidziamas tekant Saltnesiui, kai veikia atitirpinimo oo Normalus veikimas
funkcija. oo Saltnesio trakumas
L. . . = Aptiktas virgjtampis
7.1.5 P_°Z¥"["S- Velkl.l‘.I:lO arba budéjimo metu e Signalo perdavimo klaida (tarp patalpos ir lauko
girdisi spragséjimas bloky)
Sj garsg skleidzia veikiantys $altnesio reguliavimo voZtuvai arba LA Patalpos / lauko bloko derinio triktis

lekt ist dalys.
elektros sistemos dalys Patalpos blokas

7.1.6 Pozymis. Girdisi klakséjimas Klaidos Aprasas
kodas

Sj garsg skleidzia iSorinis jrenginys, siurbiantis org i$ patalpos (pvz.,

o -
iSmetimo ventiliatorius, iStraukimo gaubtas), kai uzdarytos patalpos A Patalpos bloko PCB anomalija
durys ir langai. Atidarykite duris / langus arba iSjunkite jrengin;. AS Apsauga nuo uz$alimo arba auksto slegio kontrolé
RE Ventiliatoriaus variklio (NS variklio) anomalija
71.7 Pozymis: Blokai skleidzia nemalony o Patalpos $ilumokaicio termistoriaus anomalija
kvapq C5 Patalpos temperatiros termistoriaus anomalija

Blokas gali absorbuoti patalpos kvapus, pvz., baldy, cigareciy ar kt.

. SR el Lauko blokas
ir po kurio laiko juos iSleisti.

Klaidos Aprasas
71.8 Pozymis. Lauko bloko ventiliatorius kodas
sukasi, ta€iau oro kondicionierius Ef Ketursakio voztuvo anomalija
neveikia £ Lauko bloko PCB anomalija
- Sustabdzius veikima. Lauko bloko ventiliatorius dar sukasi ES Aktyvinimas perkrovos atveju (kompresoriaus
30 sekundziy, kad apsaugoty sistema. perkrova)
= Kai oro kondicionierius neveikia. Jei lauke itin auksta E5 Kompresoriaus uzraktas
temperatara, lauko bloko ventiliatorius gali pradéti suktis sistemos £ NS ventiliatoriaus uzraktas
apsaugos tikslais. ER |vesties galios vir§srovis
. . F3 ISleidimo vamzdzio temperatiros valdymas
7.2 PrObIemq SPrendlmas pagal k|aldl,[ F& Auksto slégio valdymas (vésinimo rezimu)
kodus HO Kompresoriaus sistemos jutiklio anomalija
Kilus problemai, naudotojo sgsajoje pasirodo klaidos kodas. Prie$ HB Padeéties jutiklio anomalija
nustatant klaidos kodg i$ naujo, svarbu iSsiaiSkinti problemos pobudi HE NS jtampos / srovés stiprio jutiklio anomalija
|r‘ |rt’nt|s. prll.erpoplq.t'l'tal turi atlikti licencijuotas montuotojas arba josy =) Lauko temperatiros termistoriaus anomalija
vietos jgaliotasis atstovas. - — — — -
= I1Sleidimo vamzdzio termistoriaus anomalija
Siame skyriuje pateikiama visy naudotojo sagsajoje galingiy ; " .v. L -
pasirodyti Klaidos kody ap2valga ir turinys. _h Lauko Silumokaicio termistoriaus anomalija
L3 Elektriniy daliy Sild klaid
ISsamesniy kiekvienos klaidos trik&iy Salinimo rekomendacijy rasite == extriny daly STcymo Kaida
prieitros vadove. L+ Spinduliavimo briauny temperatiros padidéjimas
Trikéiy diagnostika per naudotojo sasaja L5 Inverterio momentinis vir§srovis (NS)
P Spinduliavimo briauny termistoriaus anomalija
Patalpos blokas j naudotojo sgsajg gali atsiysti klaidos kodg, susijusj pndutavt 1auny Istoriau !
su jvykusia triktimi. Prie$ nustatant klaidos kodg i$ naujo, svarbu
isiaiSkinti problemos pobudj ir imtis priemoniy. Tai turi atlikti
licencijuotas montuotojas arba jlsy vietos jgaliotasis atstovas.
Kaip naudotojo sgsajoje parodyti klaidos koda:
FTXF20~71A2V1B DAIKIN Eksploatacijos vadovas
Patalpos oro kondicionierius "Daikin" 1 1

3P511999-3 — 2017.11
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@ PASTABA

NEBANDYKITE iSmontuoti sistemos patys: sistemos
iSmontavimo, tvarkyti SaltneSio, alyvos ir kity komponenty
tvarkymo darbai TURI bati vykdomi laikantis taikomy teisés
akty. Jrenginius REIKIA pristatyti | specializuotg
pakartotinio panaudojimo, perdirbimo ir utilizavimo jstaiga.

Eksploatacijos vadovas DAIKIN FTXF20~71A2V1B
1 2 Patalpos oro kondicionierius "Daikin"
3P511999-3 — 2017.11
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