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. BILGI
1 DOkumanIar hakklnda Ses basinci seviyesi 70 dBA degerinden azdir.
11 Bu dokiiman hakkinda
Bu Uruind satin aldiiniz igin tesekkilr ederiz. Lutfen:
= Dokimanlari daha sonra bagvurmak tizere saklayin.
Hedef okuyucu
Son kullanicilar
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2 Sistem hakkinda

UYARI

= Yanlis sokme veya takma elektrik carpmasina veya
yangina yol agabileceginden, kendi basiniza Unite
Uzerinde degisiklik yapmayin, tniteyi demonte etmeyin,
s6kmeyin, tekrar kurmayin veya tamir etmeyin.
Saticiniza bagvurun.

= Kaza eseri sogutucu kagaklari olmasi durumunda,
¢iplak alev olmadigindan emin olun. Sogutucunun
kendisi tamamen emniyetlidir, zehirli degildir ve hafif
tutuskandir, ancak fan isiticilari, gaz ocaklari, vs.
tarafindan kullanilan yanma havasinin bulundugu bir
odaya kazara sizdiginda zehirli gaz Uretecektir.
Calistirmaya tekrar baslamadan oOnce, her zaman
kacak noktasinin onarildigini veya dizeltildigini uzman
personele teyit ettirin.

Hava girisi

Hava cikisi

Kanatgik (yatay kanat)

Panjur (dikey kanatlar)

On panel

Model isim plakasi

Oda sicaklik sensori

Sinyal alici

Calisma lambasi (yesil)
Zamanlayici lambasi (turuncu)
Ic tinite ACMA/KAPAMA anahtari
Hava filtresi

ACMA/KAPAMA butonu

Kullanici arabirimi kayipsa, calismay! baslatmak/durdurmak igin i¢
Unitedeki ACMA/KAPAMA butonunu kullanabilirsiniz. Bu butonu
kullanarak islem baslatildiginda, asagdidaki ayarlar kullanilir:

_ R = TQ 020 T

= igletim modu = Otomatik
= Sicaklik ayar = 25°C

= Hava debisi = Otomatik

2.2 Kullanici arabirimi hakkinda

= Dogrudan giines 1s1g1. Kullanici arabirimini dogrudan giines
1sigina maruz BIRAKMAYIN.

= Toz. Sinyal vericisi veya alicisi Uzerindeki toz hassasiyeti azaltir.
Tozu yumusak bir bezle silin.

= Floresan lambalar. Odada floresan lambalar varsa sinyal iletigimi
saglanamayabilir. Bu durumda montajcinizla bagvurun.

= Diger aygitlar. Kullanici arabirimi sinyalleri baska aygitlar
calistiriyorsa, diger aygitlari kaldirin veya montajciniza basgvurun.

= Perdeler. Unite ile kullanici arabirimi arasindaki sinyalin perdeler
veya baska nesneler tarafindan ENGELLENMEDIGINDEN emin
olun.

@ BiLDIRIM

= Kullanici arabirimini DUSURMEYIN.

= Kullanici arabirimininin 1slanmasina izin VERMEYIN.

221 Komponentler: Kullanici arabirimi
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Sinyal vericisi

LCD ekran
ACMA/KAPAMA butonu
FAN ayar butonu

Sicaklik ayar butonu

Yon degistirme butonu
Zamanlayici iptal butonu
ACMA zamanlayici butonu
KAPAMA zamanlayici butonu
Konfor hava akigl butonu
Econo butonu

Mod secim butonu

Glclli butonu
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2.2.2 Durum: Kullanici arabirimi LCD
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Simge Aciklama
@ isletim modu = Otomatik

isletim modu = Kurutma

2]

isletim modu = Isitma

RU2
Ny

isletim modu = Sogutma

isletim modu = Yalniz fan

GUglu igletim etkin

Econo igletimi etkin

isletim etkin

B A€o

i¢ tinite kullanici arabiriminden bir sinyal alir
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3 isletim 6ncesinde

Simge Agiklama 3 isletim 6ncesinde
@- - Gegerli sicaklik ayari
[ () e
LIL)c 3.1 Kullanici arayiiziinii duvara
020@ Hava debisi = Otomatik sabitlemek igil"l

'Z’JA Hava debisi = i¢ (inite sessiz

Hava debisi = Ylksek
==nill
Hava debisi = Orta ylksek
2!!!
Hava debisi = Orta
=ml
Hava debisi = Orta diisik

=l
5] Hava debisi = Duisiik

@ Konfor igletimi etkin

(:,‘ Otomatik dikey salinim etkin a Kullanici arabirimi
b Vida

¢ Kullanici arabirimi tutucu
:HR-& ACMA zamanlayici etkin 1 Sinayllerin tiniteye ulasabilecegi bir yer segin.

KAPAMA zamanlayici etkin 2 Tutucuyu civata ile duvara veya benzer bir yere takin.

3 Kullanici arabirimini, kullanici arabirimi tutucuya asin.

223 Kullanici arabirimini ¢aligtirmak igin

3.2 Pilleri takmak icin

Piller yaklasik 1 yil dayanir.
1 Arka kapagi ¢ikartin.

2 Her iki pili birden takin.
S

AN

3 Arka kapag yerlestirin.
qsk‘ a _

a Sinyal alici

1 Sinyal vericisini i¢ Unitedeki sinyal alicisina tutun (iletisim igin
maksimum mesafe 7 m'dir).

Sonug: i¢ lnite kullanici arabiriminden sinyal aldiginda bir ses
duyacaksiniz:

Ses Aciklama

Bip-bip isletim baslar. . .. . .
Bip Ayar degisr 3.3 Giug¢ beslemesini agmak igin
Uzun bip isletim durur. 1 Devre kesiciyi agik konuma getirin.

Sonug: Referans konumunu ayarlamak igin i¢ Unitenin kanadi agilir
ve kapanir.

4 isletim

4.1 Calisma sahasi

isletim modu Calisma sahasi
Sogutma®®) Dis sicaklik: —10~46°C
i¢c sicaklik: 18~32°C
ic nem: %80

Isitma®® = Dis sicaklik: —15~24°C
» ¢ sicaklik: 10~30°C
Kurutma® = Dis sicaklik: —10~46°C

« g sicaklik: 18~32°C

= ig nem: <%80

Kullanim kilavuzu DAIKIN FTXF20~71A2V1B
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4 igletim

Calisma sahasi disinda calistirilirsa:
(a)  Bir emniyet cihazi sisteminin galismasini durdurabilir.
(b) Ig Uinitede yogusma olusabilir ve damlama yapabilir.

4.2 Hangi 6zellik ne zaman kullanilir

Hangi o6zellikleri kullanacagdinizi belirlemek igin asagdidaki tabloyu
kullanabilirsiniz:

Ozellik ‘ Gorevler

Temel ozellikler

Sistemi baglatmak/durdurmak ve

sletim modiar ve sicakligr ayarlamak igin:

sicaklik
= Bir odayi Isitin veya sogutun.

= Isitma veya sogutma olmadan bir
odaya hava Ufleyin.

= Bir odadaki nemi azaltin.

= Otomatik modda, otomatik olarak
uygun bir sicaklik ve isletim modu
segin.

Hava akis yoninu ayarlamak igin
(salinim veya sabit konum).

Hava akis yonu

Odaya Uflenen hava miktarini
ayarlamak igin.

@ Hava debisi

Daha sessiz ¢alismak igin.

Gelismis ozellikler

Diger guc tuketen aletleri de kullanirken
sistemi kullanmak igin.

N9 Econo

Enerji tasarrufu yapmak igin.

insanlara dogrudan temas etmeyen
konforlu bir hava akigi saglamak.

Konfor

Oday! hizla sogutmak veya isitmak igin.

Giigli

Sistemi otomatik olarak ACIK veya
AGMA zamanlayici + KAPALI konuma getirmek igin.

&55) KAPAMA
zamanlayici

4.3  igletim modu ve sicaklik ayar
noktasi

Ne zaman. Sunlari yapmak istediginiz zamana sistem isletim
modunu ayarlayin ve sicakhgr ayarlayin:

= Bir oday! Isitma veya sogutma
= Isitma veya sogutma olmadan bir odaya hava tfleme
= Bir odadaki nemi azaltma

Neyi. Kullanici segimine bagl olarak sistem farkh sekilde galisir.

Ayar Aciklama

Sistem bir oday! sicaklik ayar noktasina
kadar sogutur veya isitir. Gerekirse
sogutma ve Isitma arasinda otomatik
olarak gecis yapar.

l.ﬂ! Otomatik

@ Kurutma

Sistem sicakligi degistirmeden bir
odadaki nemi disdrdr.

17,

1
£,

Sistem bir odayi sicaklik ayar noktasina
kadar isitir.

o
Ny

g

Isitma

Sistem bir odayi sicaklik ayar noktasina

* Sogutma
gu kadar sogutur.

'2. Fan

Sistem sadece hava akigini (hava
debisi ve hava akis yoni) kontrol eder.

Sistem sicakligi kontrol ETMEZ.

Ek bilgi:
= Dis sicaklik. Dis hava sicakhdi cok yiksek veya cok dusuk
oldugunda sistemin sogutma veya isitma etkisi azalir.

= Buz g¢ozme isletimi. Isitma isletimi sirasinda dis Unitede don
olusabilir ve i1sitma kapasitesini dislrebilir. Bu durumda, sistem
buzu gidermek igin buz ¢ézme isletimine otomatik olarak geger.
Buz ¢6zme isletimi sirasinda, i¢ Uniteden sicak hava
UFLENMIYOR.

4.31 isletimi baglatmak/durdurmak ve sicakligi
ayarlamak igin

El@ll@en EeIYB: Unite calisiyor.

IM: isletim modu = Otomatik

E]: isletim modu = Kurutma

*: isletim modu = Sogutma

'z.: isletim modu = Yalniz fan
®
[ (]

L) Ayar sicakligini gosterir.

1 lsletim modunu segmek icin Uzerine bir kez veya daha
fazla basin.

Sonug¢: Mod asagidaki sirayla ayarlanacaktir:

P E = @ = & = & = =

2 igletimi baglatmak igin Uizerine basin.

Sonug: LCD'de @l] gorintilenir.
Sonug: Calisma lambasi yanar.

H

Ay
7

I
(OS]

7
\

3 Sicakhgi disirmek veya ylkseltmek icin v veya A Uzerine
A

TEMP
~ Jbutonunda bir kez veya daha fazla basin.

Not: Kurutma veya yalniz fan modunu kullanirken, sicaklid
ayarlanamaz.

4 isletimi durdurmak igin Uizerine basin.

Sonug: LCD'den @l] gorintusu kaybolur.
Sonug: Calisma lambasi soner.

4.3.2 Hava debisi

1 AN Uzerine basarak sunlari segin:

[

52;!!! "==" jle "!" arasinda 5 adet hava debisi seviyesi

{al Otomatik isletim

2, - 2,

2 I¢ Unite sessiz isletimi. Hava akisi "2 olarak
ayarlandiginda, Uniteden gelen gurilti azalacaktir.

Not: Kurutma isletimi veya Yalniz fan modu kullanilirken, hava
debisi ayari YAPILAMAZ.

FTXF20~71A2V1B
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4 igletim

Hava debisini ayarlamak igin

1 Uzerine basarak hava akis ayarini asagidaki sirada
degistirin.

4.3.3 Hava akis yonii

Ne zaman. Hava akis yonunu istendigi gibi ayarlayin.

Neyi. Sistem, kullanici secimine (salinim veya sabit konum) bagh
olarak hava akisini farkli sekilde yonlendirir. Dikey kanatlari hareket
ettirerek bunu yapar.

Ayar Hava akis yonii

(:=:_ Dikey otomatik salinim Yukari asag! hareket eder.

[—] Sabit bir konumda kalir.

A DIKKAT
= Kanat agilarini ayarlamak igin DAIMA bir kullanic

arabirimi kullanin. Kanat salinirken elle zorla hareket
ettirdiginizde, mekanizma kirilacaktir.

= Panjurlari ayarlarken dikkatli olun. Hava cikisinin iginde
ylksek hizda donen bir fan vardir.

Not: Kanadin hareket sahasi isletim moduna goére degisir. Yukari ve
asagl salinim ayari sirasinda hava debisi dusuk olarak
degistirildiginde, kanat tst konumda durur.

a Sogutma veya kurutma isletiminde kanat aralig
b Isitma isletiminde kanat araligi
¢ Yalniz fan isletiminde kanat araligi

Hava akig yoniinii ayarlamak i¢gin

1 Otomatik yon degistirmeyi kullanmak igin @ Uzerine basin.

Sonug: LCD'de C=:— gorintulenir.
Sonug: Kanat (yatay kanatgik) yon degistirmeye baslayacaktir.
2 Sabit konumu kullanmak i¢in kanat istenilen konuma geldiginde
@ Uzerine basin.
Sonug: LCD'den CE: gorintisi kaybolur.
Panjurlar (dikey kanatgiklar) ayarlamak igin

1 1 veya her iki digmeyi tutup panjurlari hareket ettirin.

a Dugmeler

BiLGI
Unite bir odanin kdsesine kuruldugunda, panjurlarin yénii
duvardan uzaga bakmalidir. Bir duvar havayi bloke ederse

verimlilik disecektir.

4.3.4 Konfor hava akigi igletimi

Bu igletim Isitma veya Sogutma isletim modunda kullanilabilir.
insanlara dogrudan temas etmeyen konforlu bir esinti saglayacaktir.

Konfor hava akigi isletimini baglatmak/durdurmak
icin

BiLGI
Gulgli  ve Konfor hava akisi isletimi ayni anda
KULLANILAMAZ. Segilen son fonksiyon o6ncelik kazanir.
Ust veya alt yon segilirse, Konfor hava akisi igletimi iptal
edilir.

COMFORT
1 Baslatmak igin Uizerine basin.

Sonug: Kanat konumu degisir, LCD'de @
debisi otomatige ayarlanir.

gOruntulenir ve hava

Mod Kanat konumu...
Sogutma/Kurutma Yukari
Isitma Asagi

COMFORT

2 Durdurmak igin Uzerine basin.

Sonug: Kanat, Konfor hava akigi modundan onceki konumuna
donecektir; @ LCD ekrandan kaybolur.
4.3.5 Gugclu igletim

Bu isletim herhangi bir isletim modunda sogutma/isitma etkisini hizla
maksimuma ¢ikarir. Maksimum kapasiteyi alabilirsiniz.

Giuglii igletimi baglatmak/durdurmak igin

1 Baslatmak igin Uizerine basin.

Sonug: LCD'de LP gOruntulenir. Guglu isletim 20 dakika sirer;
daha sonra, igletim 6nceden ayarlanmis moda doner.

Mod Hava debisi
Sogutma/lsitma/Otomatik = Sogutma/isitma etkisini en Ust
dizeye cikarmak icin dis
Unitenin kapasitesi arttirilir.

= Hava akis hizi maksimum
ayara sabitlenir.

Sicaklik ve hava akis ayarlari
DEGISTIRILEMEZ.

Kurutma = Sicaklik ayari 2,5°C dusurular.
= Hava debisi hafifce arttirilir.
Yalniz fan Hava akis hizi maksimum ayara

sabitlenir.

2 Durdurmak igin Uizerine basin.

Sonug: LCD'den L;) goruntusl kaybolur.

BiLGI
Guglu isletim Econo ve Konfor hava akis isletimi ile birlikte
KULLANILAMAZ. Secilen son fonksiyon 6ncelik kazanir.

Zaten maksimum kapasitede calisiyorsa gugli isletim
Unitenin kapasitesini ARTIRMAYACAKTIR.

Kullanim kilavuzu
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5 Enerji tasarrufu ve optimum igletim

4.3.6 Econo igletimi

Maksimum gug¢ tluketimi deg@erini sinirlayarak verimli igletimi
saglayan bir fonksiyondur. Bu fonksiyon, Urin diger aygitlarla
beraber c¢aligirken bir devre kesicinin devreye girmemesine dikkat
edilmesi gereken durumlarda yararhdir.

Econo igletimi baglatmak/durdurmak igin

1 Baslatmak igin Uzerine basin.

Sonug: LCD'de -\-: g6runtulenir.

2 Durdurmak igin Uzerine basin.

Sonug: LCD'den -\-: gorintusi kaybolur.

B
Calisma akimi ve gig tiketimi

Saat

Normal isletim sirasindaki maksimum
Econo isletimi sirasindaki maksimum
Normal igletim

Econo isletimi

cooTo >

= Bu diyagram sadece agiklama amaciyla kullanilabilir.

= Econo isletiminde klimanin maksimum calisma akimi ve gig¢
tuketimi bagh dis tniteye gore degisir.

BiLGI
= GUlcli ve Econo isletimi ayni anda KULLANILAMAZ.
Segilen son fonksiyon o6ncelik kazanir.

= Econo igletimi, kompresoriin doniis hizini sinirlayarak
dis Unitenin gug tiketimini azaltir. Enerji tiketimi zaten
disukse, Econo islemi guc¢ tuketimini daha da
AZALTMAZ.

4.3.7 ACMA/KAPAMA zamanlayici igletimi

Zamanlayici fonksiyonlari klimayi gece veya sabah otomatik olarak
acik/kapall konuma getirmek icin kullanighdir. KAPAMA zamanlayici
ile ACMA zamanlayici kombinasyon halinde de kullanilabilir.

ACMA zamanlayici igletimini baglatmak/durdurmak
icin
1 Baslatmak igin Uizerine basin.

JHR.©
Sonug: LCD (izerinde # ON goriintiilenir ve zamanlayic
lambasi yanar.

BILGI
Uzerine her basista saat ayari 1 saat ilerler.

Zamanlayici 1 ila 12 saat arasinda ayarlanabilir.

2 Durdurmak igin (CANCEY {izerine basin.

JHR.©
Sonug: ) ONLCD'den kaybolur ve zamanlayici lambasi soner.

BILGI

Su durumlarda zamanlayiciyi tekrar programlayin:

= Bir kesicinin Uniteyi kapatmasi.
= Elektrik kesintisi.

= Kullanici arabirimindeki pilleri degistirdikten sonra.

KAPAMA zamanlayici igletimini baslatmak/
durdurmak igin

1 Baslatmak igin lizerine basin.

JHR.©
Sonug: LCD (izerinde #OFF

lambasi yanar.

BILGI
Uzerine her basista saat ayari 1 saat ilerler.
Zamanlayici 1 ila 9 saat arasinda ayarlanabilir.

2 Durdurmak icin tizerine basin.

HR.©
Sonug: IOFF  LCD'den kaybolur ve zamanlayici lambasi s6ner.

BILGI
ACMA/KAPAMA zamanlayici ayarlandiginda, zaman ayari
hafizada saklanir. Kullanici arabirimi pilleri degistirildiginde

hafiza sifirlanir.

goruntulenir ve zamanlayici

Gece ayar modunu KAPAMA zamanlayici ile birlikte
kullanma

Klima, asiri sogutma/isitmayi énlemek ve rahat bir uyku
sicakligl saglamak i¢in sicaklik ayarini (sogutma sirasinda
0,5°C yukari, 1sitmada 2,0°C asagi) otomatik olarak
ayarlar.

ACMA zamanlayici ve KAPAMA zamanlayici
kombinasyonu igin

1 Zamanlayicilari ayarlamak igin, bkz. "ACMA zamanlayici
isletimini baslatmak/durdurmak icin" sayfa 7 ve "KAPAMA
zamanlayici isletimini baglatmak/durdurmak igin" sayfa 7.

Sonug: LCD'de ON ve OFF gOruntulenir.

2 2 zamanlayiclyt kombine ederseniz  LCD'de  neyin
|HR. O | A
goriintilendigine iliskin rnek: L_#OFFON
5 Enerji tasarrufu ve optimum

isletim

BILGI

= Unite KAPALI olsa bile elektrik tiiketir.

= Elektrik kesintisinden sonra gli¢ tekrar agildiginda,
daha 6nce secilmis olan moda geri donulir.

A DIKKAT
Kiiglik gocuklari, bitkileri veya hayvanlari HICBIR ZAMAN
hava akisina dogrudan maruz birakmayin.

A UYARI

Islanabileceginden i¢ Unitenin ve/veya dig Unitenin altina
KESINLIKLE higbir sey koymayin. Ana (nitedeki veya
sogutucu akiskan borularindaki yogusma, hava filtresinin
kirlenmesi veya drenajin tikanmasi durumunda damlamaya
neden olabilir. Bu da Unitenin altina bulunan esyanin
kirlenmesine veya arizalanmasina sebebiyet verebilir.

@ BiLDIRIM
Sistemi baska amaglar igcin KULLANMAYIN. Herhangi bir
kalite kaybini dnlemek icin, Uniteyi hassas cihazlar, gida,
bitkiler, hayvanlar veya sanat eserlerini sogutmada

KULLANMAYIN.

FTXF20~71A2V1B
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6 Bakim ve servis

A DIKKAT
Tatstileme  tipi  bocek ilaci  kullanirken  sistemi
CALISTIRMAYIN. Kimyasallar unite iginde toplanabilir ve
kimyasallara asiri duyarli kimselerin saghgini tehlikeye
atabilir.

A UYARI

Tutusabilir bir sprey sisesini klimanin yakinina KOYMAYIN
ve sprey KULLANMAYIN. Bunun yapilmasi bir yangina yol
acabilir.

Sistemin dogru bir sekilde galismasini sadlamak igin asagdidaki
onlemlere uyun.

= Sogutma isletimi sirasinda, perdeler veya giineslikler kullanarak
odaya direk glines 15131 girigini Onleyin.

= Sik sik havalandirin. Uzun sdireli kullanim havalandirmaya 6zel
Onem verilmesini gerektirir.

= Kapi ve pencereleri kapali tutun. Kapi ve pencereler acik kalirsa,
hava odanizdan digari akacak ve sogutma veya isitma etkisinin
azalmasina neden olacaktir.

= Cok fazla sogutma veya isitma YAPMAMAYA dikkat edin. Eneriji
tasarrufu igin sicaklik ayarini orta kararda tutun.

= HICBIR ZAMAN {initenin hava girisi veya hava cikisi yakinina
cisimler yerlestirmeyin. Bunu yapmak, Isitma/sogutma etkisini
azaltabilir veya isletimi durdurabilir.

« Unite uzun siire KULLANILMADIGINDA, (initeye ana gii¢ giris
salterini kapatin. Ana gl¢ besleme salteri aciksa, Unite elektrik
tiketir. Uniteyi yeniden baglatmadan énce, diizgiin calismayi
garantilemek igin ana glg¢ girisi salterini isletimden 6 saat 6nce
acin.

= Nem %80Q’in Uzerinde veya drenaj cikisi tikanmissa yogusma
olugabilir.

= Konforlu bir ortam igin oda sicakligini dogru bir sekilde ayarlayin.
Asirt 1sitma veya sogutmadan kaginin. Oda sicakliginin ayar
sicakligina gelmesinin biraz zaman alabilecegine dikkat edin.
Zamanlayici ayar segeneklerini kullanmayi deneyin.

= Zeminde serin ya da tavanda sicak hava toplanmasini 6nlemek
icin hava akis yonini ayarlayin. (Sogutma veya kurutma isletimi
sirasinda yukari, 1sitma igletimi sirasinda ise asagi dogru.)

= Oda sakinlerine dogrudan hava akisi yapmaktan kaginin.

= Enerji tasarrufu icin sistemi Onerilen sicaklik araliginda (sogutma
icin 26~28°C ve Isitma igin 20~24°C) galistirin.

6 Bakim ve servis

Uriinlerimizin kullanim émrii on (10) yildir.

6.1 Genel bakis: Bakim ve servis
Montajci bir yillik bakim yapmalidir.
Sogutucu hakkinda

Bu driin florlu sera gazlan icerir. Gazlari KESINLIKLE atmosfere
desarj etmeyin.

Sogutucu tipi: R32
Kuresel isinma potansiyel (GWP) degeri: 675

@ BILDIRIM
Avrupa'da, sistemdeki toplam sogutucu sarjinin sera gazi
emisyonlari (ton CO,-esdegeri olarak ifade edilir) bakim

araliklarini belirlemede kullanilir. ilgili mevzuati takip edin.

Sera gazi emisyonlarini  hesaplama formiilii:
Sogutucunun GWP degeri x Toplam sogutucu sarji [kg
olarak] / 1000

Daha fazla bilgi i¢in lutfen montaj gorevlisi ile temas kurun.

A UYARI

Unitenin igindeki sogutucu orta derecede tutuskandir,
ancak normal olarak sizintt YAPMAZ. Sogutucu odanin
icinde kagak yapar ve ocak, isitici ya da firin atesi ile
temas ederse, yangin veya zararli gaz olusumuna yol
acabilir.

Alevli 1sitma cihazlarini kapatin, odayi havalandirin ve
Uniteyi aldiginiz saticiyla temas kurun.

Servis elemani, sogutucunun kagak yaptigi kisimdaki
onarimi  yaptigini  teyit edinceye kadar Uniteyi
KULLANMAYIN.

A UYARI

= Sogutucu gevrimi pargalarini DELMEYIN ya da
YAKMAYIN.

= Uretici tarafindan  énerilenler  disinda  temizlik
malzemeleri veya buz ¢ozme islemini hizlandirma
yontemleri KULLANMAYIN.

= Sistemin igindeki sogutucunun kokusuz olduguna
dikkat edin.

A UYARI

Cihaz surekli atesleme kaynaklarinin (6rnek: acik alevler,
calisan bir gazli gere¢ veya calisan bir elektrikli isitici)
bulunmadigi bir odada saklanacaktir.

@ BiLDIRIM
Bakim yetkili montajci veya servis personeli tarafindan
YAPILMALIDIR.

En az yilda bir kez bakim yapilmasini 6neririz. Ancak,
yururlikteki mevzuat daha kisa bakim araliklari
gerektirebilir.

TEHLIKE: ELEKTRIK GARPMASI RiSKi

Klimay!r veya hava filtresini temizlemek igin calismayi
durdurdugunuzdan ve tim glc beslemelerini
kapattiginizdan emin olun. Aksi takdirde elektrik carpmasi
ve yaralanma meydana gelebilir.

A UYARI

Olasi elektrik carpmasi kazalarini veya yanginlari énlemek
iin:

= Uniteyi KESINLIKLE yikamayin.

= Uniteyi KESINLIKLE elleriniz 1slakken galistirmayin.

= Unite tizerine KESINLIKLE su iceren dgeler koymayin.

A DIKKAT

Uzun siire kullanimdan sonra unite standi ve baglantisinda
hasar kontrolli gergeklestirin. Hasarli ise, Unite dusebilir ve
yaralanmaya yol agabilir.

A DIKKAT

Isi esanjéri kanatgiklarina DOKUNMAYIN. Bu kanatgiklar
keskindir ve kesilme yaralanmasina yol agabilir.

Kullanim kilavuzu DAIKIN FTXF20~71A2V1B
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6 Bakim ve servis

UYARI

Yiksek yerlerde merdivenle calisirken dikkatli olmak
gerekir.

6.2 i¢ tinite ve kullanici arabirimini
temizlemek igin

@ BiLDiRIM
= Benzin, benzen, tiner, parlatma tozu veya sivi bécek
ilact KULLANMAYIN. Olasi sonug: Renk bozulmasi ve

deformasyon.

= 40°C veya daha sicak su veya hava KULLANMAYIN.
Olasi sonug: Renk bozulmasi ve deformasyon.

= Parlatma bilesimi KULLANMAYIN.

= Ovma firgasi KULLANMAYIN. Olasi sonug: Ylzey
kaplamasi soyulur.

TEHLIKE: ELEKTRIK GARPMASI RiSKi

Temizlikten 6nce, galismayi durdurun, kesiciyi kapatin ya
da besleme kordonunu fisten gekin. Aksi takdirde elektrik
carpmasi ve yaralanma meydana gelebilir.

1 Yumusak bir bezle temizleyin. Lekeleri temizlemek zor ise, su
veya nétral deterjan kullanin.

6.3  On paneli temizlemek igin

1 Yumusak bir bezle temizleyin. Lekeleri temizlemek zor ise, su
veya notral deterjan kullanin.

6.4 Hava filtresi hakkinda

Uniteyi kirli filtrelerle calistirmak, su anlama gelir:
= Havadaki koku GIDERILEMEZ,

= Hava TEMIZLENEMEZ,

= yetersiz 1sitma/sogutma,

= kokuya neden olunur.

6.5 Hava filtrelerini temizlemek igin

1 On paneli agin.

2 Her bir hava filtresinin ortasindaki tirnag itin, sonra asagi ¢ekin.

3 Hava filtrelerini gekip ¢ikarin.

4 Her bir filtreyi temizleyin ya da degistirin.

5 Hava filtrelerini suyla yikayin veya elektrik supurgesiyle
temizleyin.

6 Yaklasik 10 ila 15 dakika boyunca ilik suya batirin.

7 Hava filtrelerini orijinal konuma tekrar yerlestirin.

8 Filtrenin kiskaclarini 3 konumdaki yuvalara (sol, sag, orta) iterek
on paneli kapatin.

BILGI
= Toz kolayca GCIKMAZSA, 1lik suyla seyreltiimis notral
deterjanla yikayin. Hava filtrelerini gélgede kurutun.

= Hava filtrelerinin 2 haftada bir temizlenmesi onerilir.

6.6 Uzun bir bosta kalma siliresinden
once asagidaki maddeleri hesaba
katmak

Unitenin iginin kurutulmasi igin Gniteyi birkag saat yalniz fan
isletiminde calistirin.

1 Uzerine basin ve yalniz fan igletimini segin.
isletimi baslatmak igin Uizerine basin.

isletim durduktan sonra, kesiciyi kapatin.

Hava filtrelerini temizleyin ve orijinal konumlarina tekrar
yerlestirin.

5 Kullanici arabirimindeki pilleri ¢ikarin.

FTXF20~71A2V1B
Daikin oda klimasi
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7 Sorun giderme

BiLGI
Bir uzman tarafindan periyodik olarak bakim yapiimasi
Onerilir. Uzman bakimi igin saticiniza bagvurun. Bakim

masraflari misteri tarafindan karsilanacaktir.

Bazi isletim sartlarinda, birkag sezon kullandiktan sonra
Unitenin ici kirlenebilir. Bu, diislik performansa neden olur.

7 Sorun giderme

Asagdidaki bozukluklardan biri oldujunda asagida gdsterilen
Onlemleri alin ve saticinizla temas kurun.

UYARI

isletimi durdurun ve beklenmedik herhangi bir sey
olursa (yanik kokusu, vs.) giicii kapatin.

Boyle durumlarda uniteyi calisir durumda birakmak
kiriimaya, elektrik garpmasina veya yangina yol agabilir.
Saticiniza bagvurun.

Ariza Onlem

Sistem galisiyor ancak |= Hava debisi ayarini kontrol edin. Bkz.
sogutma veya isitma "4.3.2 Hava debisi" sayfa 5.

yetersiz. = Sicakhk ayarini kontrol edin. Bkz.
"4.3.1 Igletimi baslatmak/durdurmak ve
sicakligr ayarlamak icin" sayfa 5.

* Hava akis yoniunin uygun olup
olmadigini kontrol edin. Bkz. "4.3.3 Hava
akis yoni" sayfa 6.

= Dis veya i¢ uUnitenin hava giris ya da
cikisinin bir engelle tikanmig
OLMADIGINI  kontrol edin. Engelleri
kaldirin ve havanin serbestce
akabileceginden emin olun.

Sistem yetkili bir servis elemani tarafindan ONARILMALIDIR:

Ariza Onlem

Sigorta, kesici veya toprak kagagi
kesicisi gibi bir emniyet cihazi sik sik
devreye girdiginde veya ACMA/
KAPAMA anahtari diizgiin
CALISMADIGINDA.

Ana gi¢ anahtarini
KAPATIN.

Uniteden su siziyorsa. isletimi durdurun.

isletim diigmesi iyi CALISMIYOR. Gli¢ beslemesini

KAPATIN.

Eger kullanici arabirim ekrani Unite
numarasini gosteriyor, isletim lambasi
yanip sénuyor ve ariza kodu
gorunuyorsa.

Montajciniza haber verin
ve ariza kodunu bildirin.

Yukarida bahsedilen durumlar  disinda sistem dogru
CALISMIYORSA ve yukarida bahsedilen higbir ariza yoksa,
asagidaki prosedurlere gore sistemi inceleyin.

Ariza Onlem

Unite hig = Elektrik kesintisi olup olmadigini kontrol
CALISMIYORSA. edin. Elektrik gelene kadar bekleyin.
isletim sirasinda elektrik  kesilmesi
olursa, elektrik geri gelir gelmez sistem
otomatik olarak yeniden caligir.

= Sigortalarin  yanik olmadigini  veya
kesicilerin devreye girmedigini kontrol
edin. Gerekirse sigortay! degistirin veya
kesiciyi sifirlayin.

= Kullanici arabirimindeki pilleri  kontrol
edin.

Sistem aniden = Dis veya i¢ uUnitenin hava giris ya da
galismayi durduruyor. cikisinin bir engelle tikali OLMADIGINI
kontrol edin. Engelleri kaldirin ve havanin
serbestce akabileceginden emin olun.

= Sistemi korumak igin klima ani buyuk
gerilim dalgalanmalarindan sonra isletimi
durdurabilir. Otomatik olarak yaklagsik
3 dakika icinde c¢alismaya yeniden
baslar.

Sistem galisiyor ancak |= Klima isitma isletimi igin 1siniyor olabilir.
sogutma veya I1sitma 1 ila 4 dakika bekleyin.

yetersiz (Uniteden
hava UFLENMIYOR).

Sistem galigiyor ancak |= Hava filtrelerinin tikali olup olmadigini
sogutma veya isitma kontrol edin. Hava filtrelerini temizleyin.
yetersiz (Uniteden Bkz. "6 Bakim ve servis" sayfa 8.

hava Ufleniyor).

= Unite buz ¢6zme isletiminde olabilir.

= Acik kap! veya pencereler var mi kontrol
edin. Riuzgarin igeri girmesini 6nlemek
icin kapilari ve pencereleri kapatin.

= Unitenin  Econo isletiminde galisip
calismadigini kontrol edin. Bkz.
"4.3.6 Econo igletimi" sayfa 7.

« [g Gnitenin  dogrudan altinda veya
yaninda mobilyalarin olup olmadigini
kontrol edin. Mobilyalari tasiyin.

isletim sirasinda
anormal bir galisma
meydana geliyor.

Simsek cakmasi veya radyo dalgalari
nedeniyle Unitede islev bozuklugu
olusabilir. Kesiciyi OFF ve tekrar ON
konumuna getirin.

Unite kullanici = Kullanici arabirimindeki pilleri  kontrol
arabiriminden sinyalleri| edin.
ALMIYOR.

= Alicinin dogrudan glnes 1sidina maruz
kalp kalmadigini kontrol edin.

= Odada elektronik starter tipi floresan
lambasi olup olmadigini kontrol edin.
Saticiniza bagvurun.

Kullanici arabirim
ekrani bos.

= Kullanici arabirimindeki pilleri degistirin.

Kullanici arabiriminde |Yerel saticiniza basvurun. Hata kodlarinin
bir hata kodu ayrintili bir listesi icin bkz. "7.2 Hata
goéruntuleniyor. kodlarindan yola ¢ikarak sorunlarin
¢6zumu" sayfa 11.

Baska elektrikli aygitlar |Kullanici arabirimi sinyalleri baska aygitlar
calismaya basliyor. galistiriyorsa, diger aygitlari uzaklastirin ve

saticiniza bagvurun.

Yukaridaki butlin maddeleri kontrol ettikten sonra, problemi kendiniz
gideremiyorsaniz montajcinizla temas kurun ve belirtileri, Unitenin
tam model ismini (mimkinse imalat numarasi ile birlikte) ve kurulma
tarihini (muhtemelen garanti karti Uzerinde yazilidir) bildirin.

71 Sistem arizasi OLMAYAN belirtiler
Asagidaki belirtiler sistem arizas| DEGILDIR:

711 Belirti: Su akisi gibi bir ses duyuluyor

= Bu sese, unitenin icinde akan sogutucu akigkan neden olur.

= Bu ses, sogutma veya kurutma isletimi sirasinda tniteden su akip
gittiginde ortaya cikabilir.

Kullanim kilavuzu
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8 Bertaraf

7.1.2

Bu ses, sogutucu akisinin yoni degistirildiginde
sogutmadan isitmaya gecerken) olusturulur.

Belirti: Bir tifleme sesi duyuluyor

(6rnegin,

713

Sicaklik deg@isimlerinden dolay! Unite boyutunda hafif genlesme veya
daralma meydana geldiginde bu ses ¢ikar.

Belirti: Bir tik tak sesi duyuluyor

71.4

Bu ses, buz ¢o6zme isletimi sirasinda akan sogutucu akiskan
tarafindan uretilir.

Belirti: Bir 1slik sesi duyuluyor

71.5 Belirti: Calisma veya bosta kalma

sirasinda bir tiklama sesi duyuluyor

Bu ses, sogutucu akiskan kontrol valfleri veya elektrik parcalari
cahistigi zaman Uretilir.

7.1.6

Bu ses, odanin kapilari ve pencereleri kapaliyken harici bir cihazin
(6rn. tahliye fani, davlumbaz aspiratéri) oda disina hava emmesi
sirasinda Uretilir. Kapilari veya pencereleri acin ya da cihazi kapatin.

Belirti: Bir el girpma sesi duyuluyor

71.7 Belirti: Uniteler koku salabilir

Unite oda, mobilya, sigara vs. kokusunu emebilir ve ardindan onu
yeniden yayabilir.

7.1.8 Belirti: Klima isletimde degilken dig fan

doniiyor
« Igletim durduktan sonra. Dis fan sistem korumasi icin 30 saniye
daha dénmeye devam eder.

= Klima igletimde degilken. Dis sicaklik ¢cok yiksek oldugunda, dis
fan sistem korumasi igin ddnmeye baslar.

7.2 Hata kodlarindan yola ¢ikarak

sorunlarin ¢éziimu

Bir sorun meydana geldiginde, kullanici arayiiziinde bir hata kodu
gorlntdlenir. Sorunun anlasiimasi ve hata kodu sifiranmadan énce
onlemlerin alinmasi ¢ok 6nemlidir. Bu islem yetkili bir montor veya
saticiniz tarafindan gergeklestiriimelidir.

Bu boélimde hata kodlari ve hata kodlarinin kullanici araylziinde
goruntulenen icerikleri hakkinda genel bilgiler verilmistir.

Her bir hata koduna iligkin daha ayrintili sorun giderme talimatlari
icin, litfen servis kilavuzuna bakin.

Kullanici arabirimi ile ariza teshisi

Kullanici arabirimi, i¢ Uniteden ariza ile ilgili bir hata kodu alabilir.
Hata kodunu sifirlamadan &énce sorunu anlasiimasi ve Onlem
alinmasi 6énem tasir. Bu islem yetkili bir montor veya yerel saticiniz
tarafindan gergeklestirilmelidir.

Kullanici arabirimindeki hata kodunu gérmek igin:
1 butonunu yaklasik 5 saniye basili tutun.
Sonug: Sicaklik gostergesi boliminde 33 yanip soner.
2 Sirekli bip sesi gelene kadar Uzerine tekrar tekrar basin.
Sonug: Kod simdi ekranda goruntilenir.

BILGI

= Kisa bir bip sesi ve ardarda 2 bip sesi uyusmayan

kodlari belirtir.

= Kod ekranini iptal etmek igin iptal butonunu 5
saniye basili tutun. Butona 1 dakika icinde basiimadigi

zaman da kod ekrandan kaybolacaktir.

Sistem

Hata kodu |Aciklama

oo Normal

i Sogutucu eksikligi

= Asiri voltaj tespiti

o+ Sinyal iletimi hatasi (i¢ Unite ile dis Unite arasinda)
e i/dis tinite kombinasyon arizasi

ic linite

Hata kodu |Aciklama

A1 ic tinite PCB anormalligi

RS Donma korumasi veya yuksek basing kontrolu
RE Fan motoru (DC motor) anormalligi

o ic 1s1 esanjori termistdr anormalligi

e Oda sicakligi termistdr anormalligi

Dis Unite

Hata kodu |Aciklama

ER 4 yollu vana anormalligi

£ Dis Unite PCB anormalligi

£S5 Asiri yik aktivasyonu (kompresor asiri yliklenmesi)
EG Kompresor kilidi

£7 DC fan kilidi

EB Giris guicu asiri akimi

F3 Desarj borusu sicaklik kontroll

F& Yiiksek basing kontroll (sogutmada)

HO Kompresor sistemi sensdrt anormal galisiyor
HG Konum sensori anormal galigiyor

HE DC voltaj / akim sensorii anormalligi

HS Dis sicaklik termistdr anormalligi

_ Desarj borusu termistér anormalligi

_ Dig 1s1 esanjoru termistdr anormalligi

L3 Elektrikli parcalar i1s1 hatasi

LH Radyasyon kanadi sicaklik yiukselmesi

LS inverter anlik asiri akimi (DC)

P Radyasyon kanat termistért anormalligi

8
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@ BiLDIRIM
Sistemi kendi kendinize demonte etmeye CALISMAYIN:
sistemin demonte edilmesi ve sogutucu, yag ve diger

parcalarla

ilgili islemler ilgili

mevzuata uygun olarak

GERCEKLESTIRILMELIDIR. Uniteler yeniden kullanim,
geri donustirme ve kazanim igin 6zel bir isleme tesisinde
ISLENMELIDIR.
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